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Simulace v automatizaci
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Nejlepsi simulace v automatizaci

Navrh a simulace pneumatickych,
hydraulickych, elektrickych a
elektronickych obvodu

| | & | BB (=

ELEKT'%ICKY SCADA /
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® autoSIM-200 - Simulace v automatizaci

AutoSIM-200 je software pro vyuku
automatizace, ktery wuzivateli umozfuje
vyzkou$et své programy ve virtualnim systému
dfive, nez je aplikuje na skute€ném zafizeni.

Pfedstavuje idedlni doplnék ke Skolicim
a vyukovym systémim, zvySuje ucelnost
laboratofi. MUze byt rovnéz pouzit nezavisle
na vyukovém zafizeni.

AutoSim-200 nabizi dynamicky navrh a simulaci
vCetné fizeni 2D a 3D virtualnich zafizeni
(zvolenych uzivatelem nebo vyvinutych SMC
International Training).

AutoSIM-200 obsahuje virtualni PLC k Fizeni
obvodl / simulovanych modeld a umozrfiuje komunikaci s celym rozsahem SMC S$kolicich a
vyukovych systému.

Navrh a simulace

Pomoci autoSIM-200 je mozno nabidnout dynamickou,

o - vicebarevnousimulacipneumatickych, elektropneumatickych,
hydraulickych, elektrohydraulickych, elektrickych a
1e elektronickych obvodl. MuzZe rovnéz zajistit matematicky

model probihajicich procesu a jejich signald.

Knihovny prvkd jsou ¢lenény dle kategorii a jsou nabizeny
v dialogovém menu, které zobrazuje standardni symboly.
Obsahuje jak standardni tak i proporcionalni pneumatické a
hydraulické ventily.

: i
"'E"’“‘*““‘""‘@ AutoSIM-200 mlze propojit rizné bloky (virtualni PLC, 2D,
3D modely atd.).

oL —— ZNC \‘

Programovani

AutoSIM-200 mize byt pouzit k tvorbé “Grafcet” schémat,
“Ladder” a logaritmickych diagram (logickych) a funkénich
bloki ve strukturovaném textu. Bézici simulace dovoluje
monitorovat a Fidit aplikace krok za krokem.

Muze také generovat tabulky symboll pro adresovani
proménnych a vytvofeni ¢asovace, pocitadla atd.

www.smctraining.com e training@smctraining.com 28



U SSSSTS S T L T SSSSSSSS @SNC

NTERNATIONAL TRAINING

Rizeni a kontrola

Pouzitim autoSIM-200 je mozno monitorovat a
fidit 3D procesy. Pouzitim I/O karty (SAI2443)
muzou byt ovladany vstupy a vystupy.

Tento software mize importovat modely ze 3D
Studia a Solidworks. SMC International Training
ma ve svém sortimentu produktové aplikace,
pfipravené k provozu s vyukovymi systémy (Jit
na “3D aplikace”).

HEDCV t==>AY

/0O karta

Komunikace s realnym zafizenim je mozna pomoci OPC
serveru a /O karty.

|» SAI2443  USB - autoSIM-200 modul |

autoSIM-200 je dostupny ve 2 verzich:

e autoSIM-200
Toto je standardni verze. /O karta nebo OPC server slouzi ke komunikaci.

e autoSIM-200 ADVANCED

Obsahuje vSechny funkéni znaky autoSIM-200 véetné procesoru, ktery muze predavat a
monitorovat program generovany pro simulaci v nasledujicich typech PLC: Siemens, Omron,
Allen Bradley, Schneider a Mitsubishi.

autoSIM-200 autoSIM-200 ADVANCED
e SAI2252 |AutoSIM-200, 1 vzdélavaci licence * SAI2352 |AutoSIM-200 ADVANCED, 1 vzdélavaci licence

e SAI2253 |AutoSIM-200, 8 vzdélavacich licenci * SAI2353 |AutoSIM-200 ADVANCED, 8 vzdélavacich licenci
® SAI2254 |AutoSIM-200, 16 vzdélavacich licenci  |® SAI2354 |AutoSIM-200 ADVANCED, 16 vzdélavacich licenci

*Dalsi prisluSenstvi na dotaz.

Komunikace
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® autoSIM-200 - 3D aplikace

AutoSIM-200 umoznuje uzivatelim
simulovat, kontrolovat a fidit aktualné
ovladané procesy z virtualniho zafizeni.

SMC International Training ma k dispozici
fadu 3D aplikaci realnych zafizeni vhodnych
k okamzitému pouziti. AutoSIM-200 nebo
autosim-200 ADVANCED jsou vyzadovany.

Kazda pripojena aplikace musi spliovat
nasledujici podminky:

® Kompatibilitu se simulaénim softwarem v
automatizovanych aplikacich.

® Nezavislé okno se 3D modelem,
klavesnice a ovladaci pfikazy

® Pristup do tabulky symboll pro pozadovany program.

® Pfistup do knihoven a do simulaéniho panelu pneumatickych,
elektropneumatickych, hydraulickych, elektrohydraulickych a elektrickych
prvkd.

Nasledujici aplikace jsou dostupné:

MAP-200 3D aplikace

R ea——— -lelx]
A vaon 7 5@

<L apllkac*e ‘ Reference | Pocet licenci
obsazeny
MAP-201, MAP-202, | SAI2527 !
MAP-203, MAP-204, | SAI2528 8
MAR-207 SAI2529 16

AUTOMATE-200 3D aplikace

30%:%:2;? ‘ Reference | Pocet licenci
SAI2530 1
AUTOMATE-200A | SAI2531 8
SAI2532 16

*autoSIM-200 nebo autoSIM-200 ADVANCED je pozadovan.
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3D aplikace

obsazeny*

IPC-201C
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‘ Reference | Pocet licenci
SAI2533 1
SAI2534 8
SAI2535 16

3D aplikace
obsazeny*

MAS-201, MAS-202,
MAS-203, MAS-204,
MAS-205

‘ Reference | Pocet licenci
SAI2547 1
SAI2548 8
SAI2549 16

MAS-200 3D aplikace

DEs@E

el

FAS-200 3D aplikace

3D aplikace

obsazeny*

3D aplikace

obsazeny*

FAS-201, FAS-202,
FAS-203, FAS-204,
FAS-205, FAS-206,
FAS-207,FAS-208,
FAS-209, FAS-210,
FAS-211, FAS-212,
FAS-213,
FAS-214, FAS-215,
FAS-216,FAS-220

‘ Reference | Pocet licenci
SAI2536 1
SAI2537 8
SAI2538 16

FMS-201, FMS-202,
FMS-203, FMS-204,
FMS-205, FMS-206,
FMS-207, FMS-208

‘ Reference | Pocet licenci
SAI2523 1
SAI2524 8
SAI2525 16

s T, g G T
ZICHEsEe® -

FMS-200 3D aplikace

*autoSIM-200 nebo autoSIM-200 ADVANCED je pozadovan.
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® autoSIM-200 - Vhodnost systému pro rozvoj dovednosti...
autoSIM-200 pfichazi s rozdilnymi praktickymi aktivitami rozvijejicimi dovednosti v technologiich dle
nasledujici tabulky.

TECHNOLOGIE

ANALYZY

RESENI
PROBLEMU

s

NAVRHOVANI(
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TVROBA TECH-
NICKE DOKUM.

CTENI TECH-
NICKE DOKUM.

t

RIZENI

H
SN \

PROGRAMOVANI

B Systém autoSIM-200 je vhodny pro rozvoj dovednosti.

B Systém autoSIM-200 muze pomoci pii rozvoji dovednosti, ale v nasi nabidce jsou i vhodng&jsi systémy.

www.smctraining.com e training@smctraining.com 32



U SSSSTS S T L T SSSSSSSS @SNC

INTERNATIONAL TRAINING

eLEARNING-200

Ziskejte vice informaci o vyvoji technologie autoSIM-200 pomoci vyukového
systému eLEARNING 200.

Souvisejici eLEARNING kurzy

SMC-100 — Predstaveni priimyslové automatizace
SMC-101 — Principy stlateného vzduchu

SMC-102 - Principy elektfiny

SMC-103 — Stejnosmérné napajeni

SMC-104 — Stfidavé napajeni

SMC-105 — Elektronické prvky

SMC-106 — Zaklady el. zapojeni

SMC-108 — Technologie snimacu

SMC-109 — Programovatelné logické automaty PLC
SMC-110 — Rizeni procest (neni v CZ)

SMC-111 — Hydraulika / Elektrohydraulika (neni v C2)

*viz eLEARNING-200 kapitola pro vice nformaci

® autoSIM-200 - Konfigurace

¢ Nasleducici kroky
1.- Zvolte typ licence (autoSIM-200, autoSIM-200 ADVANCED).

2.- Zvolte pocet licenci.

3.- Vyberte volitelna provedeni (aplikaci s poctem licenci).

® autoSIM-200 - Systeémové pozadavky na PC

PC kompatibilni s Windows XP,Windows Vista a Windows 7.
512MB volna pamét, graficka karta (1024 x 768 x 65536 barev min.)
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