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Kompaktowa konstrukcja
o wysokiej odpornosci na korozje

2-portowyy zawor elektromagnetyczny
bezposredniego dziatania/ze wspomaganiem

Seria JSX/JSXD/JSXZ

Krétki przeglad

Dowiedz sie wigcej



2-portowy zawor elektromagnetyczny

bezposredniego dziatania / ze

wspomaganiem o> (€ UK cus B
Seria JSX/JSXD/JSXZ LISTED -’

» Produkt odporny nawet na najbardziej
niekorzystne warunki srodowiskowe —
Konstrukcja ze stali nierdzewnej
i obudowa w klasie ochrony IP67

» Oszczednosc¢ energii — Pobdér mocy
na poziomie 2 W

» Ulatwia montaz — Cewke zaworowg
mozna obraca¢ w zakresie 360 stopni

Najwazniejsze cechy
( A
Oszczednos¢ energii

's ~
Wyciszona konstrukcja

Sita przyciggania generowana przez
cewke zostata zwiekszona 0 10%,
a zuzycie energii zmniejszone o 14%, co
daje optymalng wydajno$¢ oddziatywan
magnetycznych. (W poréwnaniu  do
istniejgcego modelu).

Ograniczone odgtosy
przetaczania podczas
pracy. Diuzszy okres

uzytkowania.
\ J

Mozliwos¢ wyboru ustawienia
kierunku wtyczki przytagcza
elektrycznego

[ Wiegksza trwatosc¢ ]

Mozliwosc¢ obrécenia korpusu o 360°
utatwia przytgczanie kabla.

Dostepne materiaty obudowy

- Stal nierdzewna
» Stopien ochrony IP67 - Aluminium
IP65 w przypadku modeli z wtyczkg DIN

- Mosigdz
» Pobér mocy - Braz (tylko seria JSXD)
Niski pobor pradu DC
2W 3w 4 W 6w 8w 13 W
JsX Seria 10 Seria 20 Seria 30
Seria 30, 40, Seria 60, 70, —
JSXD - o 50 80, 90
JSXZ - Seria 30,40 Seria 50, 60

JSXOU  Seria 10 Seria 20, 30 — —

2 Wymiary i dodatkowe szczegéty mozna znalezé
w katalogu danej serii pod adresem www.smc.pl



2-portowy zawor elektromagnetyczny
bezposredniego dziatania/ze wspomaganiem
Seria JSX/JSXD/JSXZ

Wybrane symbole zamoéwieniowe

n Maks. robocze Min. robocze Cv Kv [mo/h]  Srednica i enas Aoyt 5
Nr katalogowy \zlevlarsjri ci$nienie cisnienie kryzy ;\),:'Izl()elll;?:ig o n’:\;pif:::v a S\?V(I’:tij
réznicowe [MPa]  réznicowe [MPa] Woda, olej [mm]
JSX11-0m101F-5A 09 0,08 0,07 1,6
JSX11U-0m201F-5A ' 0,15 0,13 2,4 1/8
JSX21-0m301F-5A
0,7 0,35 0,30 3,2
JSX21-0m302F-5A
JSX21-0m402F-5A 0,3
0,52 0,45 4,0 1/4
JSX21U-0m402F-5A 1,0
JSX21U-0m403F-5A 0,4 0,88 0,76 7.1
JSX21-0m303F-5A 0,7 0,35 0,30 3,2 3/8
JSX31-0m402F-5A 1,0 0,52 0,45 4,0 14
JSX31-0m502F-5A 0,5 0,73 0,63 5,6
JSX31-0m403F-5A 1,0 0,52 0,45 4,0 38
JSX31-0m503F-5A 0,5 0,73 0,63 5,6
JSX31-um702F-5A 0,2 14
JSX31U-0m702F-5A 0,8
0,88 0,76 7,1
JSX31-0m703F-5A 0,2 38
JSX31U-0m703F-5A Normalnie 0,8
JSXD31-om02F-54  ZAmKneY . 1,9 1,06 114 24vbe ¢
JSXD31-0m03F-5A , 2,4 2 10 3/8
JSXZ31-0m02F-5A 0.0 1,9 1,06 1/4
JSXZ31-0m03F-5A ’ 2,4 2 3/8
JSXD41-0m04F-5A 0,02 5,5 4,6 15 12
JSXZ41-0m04F-5A 0,0 5,3 4,6 12
JSXD51-0m06F-5A 0,02 9,5 8,2 20 3/4
JSXZ51-0m06F-5A 10 0,0 9,2 7,8 3/4
JSXD61-0m10F-5A ' 0,02 13,0 1,0 . 1
JSXZ61-0m10F-5A 0,0 10,2 8,7
JSXD71-BN12F-5A 1
23,0 19,6 35 11/4
JSXD71-BF12F-5A 1
JSXD81-BN14F-5A 1
003 31,0 26,4 40 1172
JSXD81-BF14F-5A 1 ’
JSXD81-BN14F-5A 1
49,0 42,8 50 2
JSXD81-BF14F-5A 1)
O Materiat obudowy: S - stal nierdzewna; C - mosiadz A) Przytgcze elektryczne: DS - wtyczka DIN; WN - ztgcze wtykowe M12
1) B-Braz

m : Materiat uszczelniajgcy: N - NBR; F - FKM

Zastosowania

Wszystkie zastosowania wymagajgce kontroli zatgczania i odtgczania doprowadzenia powietrza, wody i oleju. Obszary wykorzystania
obejmujg zastosowania wymagajgce odpornosci na warunki srodowiskowe.

Sterownik jednokanatowy
do czujnikéw cisnienia
Seria PSE300AC

Czujnik cisnienia do mediow
ogodlnego przeznaczenia
Seria PSE570

Powigzane

produkty

Elektromagnetyczny cyfrowy
przekaznik przeptywu
Seria LFE

Cyfrowy przekaznik
przeptywu z 3-kolorowym
wyswietlaczem

Seria PFMC

O
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SMC Corporation
Akihabara UDX 15F, 4-14-1

®

Expertise — Passion — Automation

Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokio 101-0021, JAPONIA

Telefon: 03-5207-8249
Faks: 03-5298-5362

Austria

Belgia +32 (0)33551464
Butgaria +359 (0)2807670
Chorwacja +385 (0)13707288
Czechy +420 541424611
Dania +45 70252900
Estonia +372 651 0370
Finlandia +358 207513513
Francja +33 (0)164761000
Niemcy +49 (0)61034020
Grecja +30 210 2717265
Wegry +36 23513000
Irlandia +353 (0)14039000
Wiochy +39 03990691
Ltotwa +371 67817700

Druk BQ 00 Wydrukowano w Polsce
FLYER-JSX-JSXD-B-PL

+43 (0)2262622800 www.smc.at

www.smc.be
www.smc.bg
www.smc.hr
Www.smc.cz
www.smcdk.com
www.smcee.ee
www.smc.fi
www.smc-france.fr
www.smc.de
www.smchellas.gr
www.smc.hu
www.smcautomation.ie
www.smcitalia.it
www.smc.lv

office@smc.at
info@smc.be
office@smc.bg
office@smec.hr
office@smc.cz
smc@smcdk.com
info@smcee.ee
smcfi@smc.fi
supportclient@smc-france.fr
info@smc.de
sales@smchellas.gr
office@smc.hu
sales@smcautomation.ie
mailbox@smcitalia.it
info@smc.lv

Litwa
Holandia
Norwegia
Polska
Portugalia
Rumunia
Rosja
Stowacja
Stowenia
Hiszpania
Szwecja
Szwajcaria
Turcja

UK

Republika
Potudniowej
Afryki

+370 52308118
+31 (0)205318888
+47 67129020

+48 222119600
+351 214724500
+40 213205111

+7 (812)3036600
+421 (0)413213212
+386 (0)73885412
+34 945184100

+46 (0)86031240
+41 (0)523963131
+90 212 489 0 440
+44 (0)845 121 5122
+27 10 900 1233

www.smclt.It
www.smc.nl
Www.smc-norge.no
www.smc.pl
www.smc.eu
www.smcromania.ro
www.smc.eu
www.smc.sk
WWW.SMC.Si
www.smc.eu
www.smc.nu
www.smc.ch
www.smcturkey.com.tr
www.smc.uk
WWW.smcza.co.za

info@smoclt.It

info@smc.nl
post@smc-norge.no
sales@smc.pl
apoioclientept@smc.smces.es
smcromania@smcromania.ro
sales@smcru.com
office@smc.sk

office@smc.si
post@smc.smces.es
smc@smc.nu

info@smc.ch
satis@smcturkey.com.tr
sales@smc.uk
zasales@smcza.co.za

Informacje te mogg ulec zmianie bez powiadomienia i bez zadnych zobowigzan po stronie producenta
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