
Drucksensoren
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Vakuum

Überdruck/
Vakuum

Niederdruck

Überdruck

0-100 kPa 15 MPa1 MPa

(2,0 MPa)

100 kPa

(Relativdruck)

Differential-
Niederdruck

0 5 kPa2 kPa

(Differenzdruck)

Für Gas

Für Gas und Flüssigkeit

Membran aus Silizium
Druckluft, Stickstoff, Argon, CO2

Membran aus rostfreiem 

Stahl
Flüssigkeiten wie Wasser, Öl usw., 
Druckluft, Stickstoff, Argon, CO2
Rostbeständig

Membran aus Keramik
Flüssigkeiten wie Wasser, Öl usw., 
Druckluft, Stickstoff, Argon, CO2

Hochdruck

0-100 kPa 15 MPa1 MPa100 kPa

(Relativdruck)

DruckbereichMedium

Durchflusssensor Produktvarianten



3

Drucksensor-Produktvarianten
Drucksensoren

Digital

Schalter

Sensor

Ausgabeeinheit

Ausgangstyp

Ausgangstyp

Ausgangstyp

Ausgangstyp

Schaltaus-
gang

Analoger 1) 

Ausgang
Digitale 
Anzeige

· �Integrierte zweizeilige Anzeige mit 
Farbumschaltung

· �Zeigt die Einstellung und Messwerte 
numerisch an.

· �Sensor ohne Anzeige
· �Kann an eine separate Ausgabeeinheit 
angeschlossen werden

· �Zweizeilige Anzeige der Sensorsignale 
und Parameter mit Farbumschaltung

· �Umwandlung analoger Sensorsignale 
in anderes Analogsignal, Schaltsignal 
oder serielle Daten (IO-Link Variante)

· �Einfacher Schalter ohne Werteanzeige
· �ON/OFF-Zustand wird per LED bestätigt

1) Außer Z/ISE20

· �Serie Z/ISE20
· �Serie Z/ISE10
· �Serie · �ISE7

· �Serie �PSE53
· �Serie· �PSE54
· �Serie PSE550

(Für Differential-Niederdruck)

· �Serie Z/ISE1
· �Serie Z/ISE2
· �Serie PS1000/1100/1200

· �Serie Z/ISE20C
· �Serie · �ISE7G
· �Serie  �ISE75H

(Für Hochdruck)

· �Serie· �PSE56
· �Serie· �PSE57

[Für 1 Kanal]
· �Serie PSE300A/300AC

[Für bis zu 4 Kanäle]
· �Serie PSE200A

Produktausführung Verwendbares Modell

Für Gas Für Gas und Flüssigkeit

Visuelle Beispiele finden Sie im Werbe-
video zu Sensoren und Schaltern.

https://www.smc.eu/de-at/produkte/produkthighlights/sensoren


4 Für Abmessungen und andere Angaben siehe jeweils den allgemeinen 
Katalog der entsprechenden Serie auf www.smc.eu

Modellübersicht

Ausführung mit integrierter Anzeige oder Status-LED

Modell

ZSE20(F)
ISE20

ZSE20A(F)
ISE20A

ZSE20B(F)
ISE20B

ZSE20B(F)-L
ISE20B-L

ZSE10(F)
ISE10

ISE70/71 ISE7mG ISE75H ZSE20C(F)
ISE20C(H)

ZSE1
ISE1

ZSE2
ISE2

PS1000
PS1100
PS1200

ISE35

Medium Allgemeine Pneumatik Allgemeine Medien Allgemeine Pneumatik

Einstellmethode Einstellung über Drucktasten oder IO-Link (bei IO-Link Geräten) Einstellung über Trimmpotentiometer Einstellung über 
Drucktasten

Auswertbarer 
Druckbereich

-105 bis 10 kPa
-105 bis 105 kPa

-0,105 bis 1,05 MPa

-0,105 bis 1,05 MPa
-0,105 bis 1,68 MPa

-0,105 bis 1,05 MPa
-0,105 bis 2,1 MPa
-0,25 bis 5,25 MPa
-0,5 bis 10,5 MPa

0,5 bis 15 MPa

-105 bis 10 kPa
-105 bis 105 kPa

-0,105 bis 1,05 MPa
-0,105 bis 2,1 MPa

-101 bis 0 kPa
0 bis 100 kPa
0 bis 1 MPa

-100 bis 0 kPa
-0,1 bis 0,4 MPa

-0,1 bis  
0,45 MPa

-0,1 bis 1 MPa

Versorgungs-
spannung

12 bis 24 VDC ±10 % (Restwelligkeit ±10 %)

12 bis 24 VDC ±10 % 
(Restwelligkeit ±10 %)
18 bis 30 VDC ±10 % 1)

(Restwelligkeit ±10 %)
1) Bei Verwendung als 

IO-Link-Gerät

12 bis 24 VDC ±10 %
(Restwelligkeit  

±10 %)

12 bis 24 VDC ±10 % 
(Restwelligkeit ±10 %)
18 bis 30 VDC ±10 % 1)

(Restwelligkeit ±10 %)
1) Bei Verwendung als 

IO-Link-Gerät

12 bis 24 VDC ±10 % (Restwelligkeit ±10 %)

Temperaturei- 
genschaften (ba-
sierend auf 25 °C)

±2 % MS
(-5 bis 50 °C)

±2 % MS
(0 bis 50 °C)

ISE70G: ±3 % MS
Andere Modelle: ±5 % MS

(-5 bis 50 °C)

±3 % MS
(0 bis 50 °C)

±3 % MS
(0 bis 60 °C)

±3 % MS
(0 bis 60 °C)

Wiederholge-
nauigkeit

±0,2 % MS ±1 Stelle ±0,5 % MS ±0,2 % MS 
±1 Stelle ±1 % MS

Hystereseeinstellung Hysterese-Modus: Schaltpunkt und Hysterese parametrierbar
Fenster-Komparator-Modus: Schaltpunkte und Hysterese parametrierbar

Variabel 1 bis 10 %
Fest 3 % MS oder 

weniger

Fest 3 % MS oder 
weniger

Fest 4 % MS 
oder weniger
Fest 10 % MS 
oder weniger

Schaltpunkte und 
Hysterese 

parametrierbar

Ausgangsoptionen Schaltausgang  
NPN/PNP

2 Schaltausgänge NPN/PNP
analoger Spannungsausgang

analoger Stromausgang

IO-Link/
Schaltausgang

NPN oder PNP

2 Schaltausgänge 
NPN/PNP
Analoger 

Spannungsausgang

IO-Link/Schaltausgang 1 
Schaltausgang 2

NPN oder PNP

2 Schaltausgänge 
NPN/PNP

2 Schaltausgänge 
NPN/PNP 
analoger 

Spannungsausgang
analoger 

Stromausgang

Schaltausgang  
NPN/PNP 
analoger 

Spannungsausgang

Schaltausgang  
NPN/PNP 

2-Draht-
Schaltausgang

Schaltausgang  
NPN/PNP 

Anzeige Zweizeilige Anzeige mit Farbumschaltung Einzeilige Anzeige Zweizeilige Anzeige mit 
Farbumschaltung

Einzeilige Anzeige mit 
Farbumschaltung

Schutzart IP40 IP65 IP40 IP67 IP65 IP40

Anm.

Anzeige von bis zu 3 
Werten

Paneel-Einbau 
möglich

Wählbare 
Druckeinheit

Anti-Flatterfunktion

Kalibrierfunktion der 
Anzeige

Energiesparmodus

Teilanzeige 
Einstellfunktion

Anzeige von bis zu 3 Werten

Paneel-Einbau möglich

Wählbare Druckeinheit

Anti-Flatterfunktion

Kalibrierfunktion der Anzeige

Energiesparmodus

Teilanzeige Einstellfunktion

Kopierfunktion

Auto-Referenz-Funktion

IO-Link-kompatibel

Anzeige von bis zu 3 
Werten

Paneel-Einbau 
möglich

Wählbare 
Druckeinheit

Anti-Flatterfunktion

Kalibrierfunktion der 
Anzeige

Energiesparmodus

Teilanzeige 
Einstellfunktion

Paneel-Einbau 
möglich

DIN-
Schienenmontage 

möglich

Wählbare 
Druckeinheit

Anti-Flatterfunktion

Kalibrierfunktion der 
Anzeige

Energiesparmodus

Kopierfunktion

IO-Link-kompatibel

Anzeige von bis zu 3 
Werten

Wählbare 
Druckeinheit

Anti-Flatterfunktion

Energiesparmodus

Teilanzeige 
Einstellfunktion

Wählbare 
Druckeinheit

Anti-Flatterfunktion

Kalibrierfunktion der 
Anzeige

Anzeige von bis zu  
3 Werten

Paneel-Einbau 
möglich

Wählbare 
Druckeinheit

Anti-Flatterfunktion

Kalibrierfunktion der 
Anzeige

Energiesparmodus

Kopierfunktion

Auto-Referenz-
Funktion

Kompatibel mit 

ZM-Vakuumerzeuger

Kompatibel mit 

ZM/ZR-
Vakuumerzeuger

Integrierbare Type

Serie ARM10/11-
Montage möglich

Wählbare Druckeinheit

Anti-Flatterfunktion

Energiesparmodus

Allgemeine Leistungstabelle (für Gas und Flüssigkeit)

MS: Messspanne
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Allgemeine Leistungstabelle
Drucksensoren

Modellübersicht

Ausführung mit integrierter Anzeige oder Status-LED

Modell

ZSE20(F)
ISE20

ZSE20A(F)
ISE20A

ZSE20B(F)
ISE20B

ZSE20B(F)-L
ISE20B-L

ZSE10(F)
ISE10

ISE70/71 ISE7mG ISE75H ZSE20C(F)
ISE20C(H)

ZSE1
ISE1

ZSE2
ISE2

PS1000
PS1100
PS1200

ISE35

Medium Allgemeine Pneumatik Allgemeine Medien Allgemeine Pneumatik

Einstellmethode Einstellung über Drucktasten oder IO-Link (bei IO-Link Geräten) Einstellung über Trimmpotentiometer Einstellung über 
Drucktasten

Auswertbarer 
Druckbereich

-105 bis 10 kPa
-105 bis 105 kPa

-0,105 bis 1,05 MPa

-0,105 bis 1,05 MPa
-0,105 bis 1,68 MPa

-0,105 bis 1,05 MPa
-0,105 bis 2,1 MPa
-0,25 bis 5,25 MPa
-0,5 bis 10,5 MPa

0,5 bis 15 MPa

-105 bis 10 kPa
-105 bis 105 kPa

-0,105 bis 1,05 MPa
-0,105 bis 2,1 MPa

-101 bis 0 kPa
0 bis 100 kPa
0 bis 1 MPa

-100 bis 0 kPa
-0,1 bis 0,4 MPa

-0,1 bis  
0,45 MPa

-0,1 bis 1 MPa

Versorgungs-
spannung

12 bis 24 VDC ±10 % (Restwelligkeit ±10 %)

12 bis 24 VDC ±10 % 
(Restwelligkeit ±10 %)
18 bis 30 VDC ±10 % 1)

(Restwelligkeit ±10 %)
1) Bei Verwendung als 

IO-Link-Gerät

12 bis 24 VDC ±10 %
(Restwelligkeit  

±10 %)

12 bis 24 VDC ±10 % 
(Restwelligkeit ±10 %)
18 bis 30 VDC ±10 % 1)

(Restwelligkeit ±10 %)
1) Bei Verwendung als 

IO-Link-Gerät

12 bis 24 VDC ±10 % (Restwelligkeit ±10 %)

Temperaturei- 
genschaften (ba-
sierend auf 25 °C)

±2 % MS
(-5 bis 50 °C)

±2 % MS
(0 bis 50 °C)

ISE70G: ±3 % MS
Andere Modelle: ±5 % MS

(-5 bis 50 °C)

±3 % MS
(0 bis 50 °C)

±3 % MS
(0 bis 60 °C)

±3 % MS
(0 bis 60 °C)

Wiederholge-
nauigkeit

±0,2 % MS ±1 Stelle ±0,5 % MS ±0,2 % MS 
±1 Stelle ±1 % MS

Hystereseeinstellung Hysterese-Modus: Schaltpunkt und Hysterese parametrierbar
Fenster-Komparator-Modus: Schaltpunkte und Hysterese parametrierbar

Variabel 1 bis 10 %
Fest 3 % MS oder 

weniger

Fest 3 % MS oder 
weniger

Fest 4 % MS 
oder weniger
Fest 10 % MS 
oder weniger

Schaltpunkte und 
Hysterese 

parametrierbar

Ausgangsoptionen Schaltausgang  
NPN/PNP

2 Schaltausgänge NPN/PNP
analoger Spannungsausgang

analoger Stromausgang

IO-Link/
Schaltausgang

NPN oder PNP

2 Schaltausgänge 
NPN/PNP
Analoger 

Spannungsausgang

IO-Link/Schaltausgang 1 
Schaltausgang 2

NPN oder PNP

2 Schaltausgänge 
NPN/PNP

2 Schaltausgänge 
NPN/PNP 
analoger 

Spannungsausgang
analoger 

Stromausgang

Schaltausgang  
NPN/PNP 
analoger 

Spannungsausgang

Schaltausgang  
NPN/PNP 

2-Draht-
Schaltausgang

Schaltausgang  
NPN/PNP 

Anzeige Zweizeilige Anzeige mit Farbumschaltung Einzeilige Anzeige Zweizeilige Anzeige mit 
Farbumschaltung

Einzeilige Anzeige mit 
Farbumschaltung

Schutzart IP40 IP65 IP40 IP67 IP65 IP40

Anm.

Anzeige von bis zu 3 
Werten

Paneel-Einbau 
möglich

Wählbare 
Druckeinheit

Anti-Flatterfunktion

Kalibrierfunktion der 
Anzeige

Energiesparmodus

Teilanzeige 
Einstellfunktion

Anzeige von bis zu 3 Werten

Paneel-Einbau möglich

Wählbare Druckeinheit

Anti-Flatterfunktion

Kalibrierfunktion der Anzeige

Energiesparmodus

Teilanzeige Einstellfunktion

Kopierfunktion

Auto-Referenz-Funktion

IO-Link-kompatibel

Anzeige von bis zu 3 
Werten

Paneel-Einbau 
möglich

Wählbare 
Druckeinheit

Anti-Flatterfunktion

Kalibrierfunktion der 
Anzeige

Energiesparmodus

Teilanzeige 
Einstellfunktion

Paneel-Einbau 
möglich

DIN-
Schienenmontage 

möglich

Wählbare 
Druckeinheit

Anti-Flatterfunktion

Kalibrierfunktion der 
Anzeige

Energiesparmodus

Kopierfunktion

IO-Link-kompatibel

Anzeige von bis zu 3 
Werten

Wählbare 
Druckeinheit

Anti-Flatterfunktion

Energiesparmodus

Teilanzeige 
Einstellfunktion

Wählbare 
Druckeinheit

Anti-Flatterfunktion

Kalibrierfunktion der 
Anzeige

Anzeige von bis zu  
3 Werten

Paneel-Einbau 
möglich

Wählbare 
Druckeinheit

Anti-Flatterfunktion

Kalibrierfunktion der 
Anzeige

Energiesparmodus

Kopierfunktion

Auto-Referenz-
Funktion

Kompatibel mit 

ZM-Vakuumerzeuger

Kompatibel mit 

ZM/ZR-
Vakuumerzeuger

Integrierbare Type

Serie ARM10/11-
Montage möglich

Wählbare Druckeinheit

Anti-Flatterfunktion

Energiesparmodus
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Modellübersicht

Sensor

Modell

PSE53l PSE54l PSE550 PSE56l PSE57l

Medium Allgemeine Pneumatik Allgemeine Medien

 Einstellmethode

Auswertbarer 
Druckbereich

-101 bis 0 kPa
-101 bis 101 kPa

0 bis 101 kPa
0 bis 1 MPa

-101 bis 0 kPa
-100 bis 100 kPa

0 bis 1 MPa
0 bis 2 kPa

-101 bis 0 kPa
-100 bis 100 kPa

0 bis 500 kPa
0 bis 1 MPa

-100 bis 100 kPa
0 bis 500 kPa
0 bis 1 MPa

0 bis 2 MPa
0 bis 5 MPa

0 bis 10 MPa

Versorgungs-
spannung

12 bis 24 VDC ±10 % (Restwelligkeit ±10 %)

Temperaturei-
genschaften (ba-
sierend auf 25 °C)

±2 % MS
(0 bis 50 °C)

±3 % MS
(0 bis 50 °C)

±2 % MS
(0 bis 50 °C)

±3 % MS
(-10 bis 60 °C)

PSE570
±2 % MS

(0 bis 50 °C)
±3 % MS
(-10 bis
60 °C)

PSE573/574
±3 % MS

(0 bis 50 °C)
±4 % MS
(-10 bis
60 °C)

PSE575/ 
576/577
±5 % MS
(-10 bis 
60 °C)

Wiederholge-
nauigkeit

±1 % MS ±0,2 % MS ±0,3 % MS ±0,2 % MS PSE570/573/574
±0,2 % MS

PSE575/576/577
±0,5 % MS

Hystereseeinstellung

Ausgangsoptionen analoger Spannungsausgang analoger Spannungsausgang
analoger Stromausgang

Anzeige

Schutzart IP40 IP65

Anm.

MS: Messspanne
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Allgemeine Leistungstabelle
Drucksensoren

Modellübersicht

Ausgabe

Modell

PSE200A PSE300A PSE300AC

Anzahl der 
Sensoreingänge

4 Eingänge (1-5 V) 1 Eingang (1-5 V oder 4-20 mA)

Einstellmethode Einstellung über Drucktasten oder IO-Link (bei IO-Link Geräten)

Voreingestellte  
Druckbereich

-105 bis 10 kPa (PSE531/541/561)
−105 bis 105 kPa (PSE533/543/563/573)

−0,2 bis 2,1 kPa (PSE550)
−10 bis 105 kPa (PSE532)

−50 bis 525 kPa (PSE564/574)

−0,105 bis 1,05 MPa (PSE530/540/560/570)
−0,105 bis 2,1 MPa (PSE575)

−0,25(−0,1) 1) bis 5,25 MPa (PSE576)
−0,5(−0,1) 1) bis 10,5 MPa (PSE577)

1) ( ): Für PSE300AC

Versorgungs-
spannung

12 bis 24 VDC ±10 % (Restwelligkeit ±10 %)

Temperaturei-
genschaften (basie-
rend auf 25 °C)

±0,5 % MS
(0 bis 50 °C)

Wiederholge-
nauigkeit

±0,1 % MS
±1 Stelle

Hystereseeinstellung Hysterese-Modus: Schaltpunkt und Hysterese parametrierbar
Fenster-Komparator-Modus: Schaltpunkte und Hysterese parametrierbar

Ausgangsoptionen
IO-Link

NPN/PNP
1 CH: 2 Schaltausgänge

2 bis 4 CH: 1 Schaltausgang

2 Schaltausgänge NPN/PNP
analoger Spannungsausgang

analoger Stromausgang
1) Schaltausgang: NPN oder PNP umschaltbar

NPN/PNP
1) Schaltausgang: NPN oder PNP umschaltbar

Anzeige Zweizeilige Anzeige mit Farbumschaltung

Schutzart Front für Paneeleinbau IP65
Rest IP40 IP40 IP65

Anm.

IO-Link-kompatibel

Anzeige von bis zu 3 Werten

Paneel-Einbau möglich

Auto-Referenz-Funktion

Kalibrierfunktion der Anzeige

Anti-Flatterfunktion

Kanal-zu-Kanal-Kopierfunktion

Wählbare Druckeinheit

Zusätzlich: Differenzdruckmessung

Anzeige von bis zu 3 Werten

Paneel-Einbau möglich

Auto-Referenz-Funktion

Kalibrierfunktion der Anzeige

Anti-Flatterfunktion

Wählbare Druckeinheit

Stromeingang möglich

Kopierfunktion

Anzeige von bis zu 3 Werten

Kalibrierfunktion der Anzeige

Anti-Flatterfunktion

Wählbare Druckeinheit

Stromeingang möglich
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Vakuum

Überdruck/
Vakuum

Niederdruck

Überdruck

0-100 kPa 15 MPa1 MPa

(2,0 MPa)

100 kPa
(Atmosphärischer Druck)

Hochdruck

Differential-
Niederdruck

0 5 kPa2 kPa

(Differenzdruck)

DruckbereichAnwendungsbeispiele

- Prüfung des Saugvorganges

- Prüfung des Saugvorganges
(Bestätigung des Entlüftungsdrucks)

- Überprüfen der Platzierung des Werkstücks

- Bestätigung des Versorgungsdrucks
- Leckagetest

- Druckregelung von flüssigen Kühlmitteln

- Überwachung der Filterverstopfung
- Abfrage des Füllstands einer Flüssigkeit

- �Sensor in der Nähe des Vakuumsaugers installiert (Nr. 1)

- �Prüfung des Saugvorganges von Werkstücken, die Feuchtigkeit enthalten. - �Prüfung des Saugvorganges von Werkstücken, die Feuchtigkeit enthalten.

Serie PSE54m + PSE200A

Serie ZSE20CF

Serie PS1100

Serie PSE573

- �Sensor in der Nähe des Vakuumsaugers installiert (Nr. 2)

Aufgrund seiner geringen Größe kann der Sensor in der Nähe des 
Vakuumsaugers installiert werden.
Einfache Anpassung dank der automatischen Schaltpunkteinstellung.

Einfache Prüfung des 
Saugvorganges. 
Reaktionsverzögerungen, die 
durch die Verschlauchung 
verursacht werden, spielen 
aufgrund der Nähe des Sensors 
zum Vakuumsauger keine Rolle.

Eine rostfreie Stahl-Membran ermöglicht die 
Erkennung, auch wenn Wasser oder Öl an einem 
Werkstück haftet und dann in den Sensorteil eindringt.

Druckbereich und Anwendungsbeispiele

Prüfung des Saugvorganges

Anwendungen
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Anwendungen
Drucksensoren

- �Bestätigung des Versorgungsdrucks in einer Druckluftleitung

- �Bestätigung des atmosphärischen Drucks bei Schleusenkammern

- �Bestätigung des Versorgungsdrucks in einer Reinigungsleitung

- �Bestätigung des Arbeitsdrucks des Hydraulikzylinders

Serie ISE35

Serie ZSE20CF

Serie PSE57m

Serie PSE560 + PSE300A

Serie PSE532 + PSE300A

Serie ISE20C

- �Druckregelung des Verdichtungsdrucks bei Verdichtern.

- �Überprüfung von Strahlern

Der Leitungsdruck kann durch 
Überwachung der digitalen 
Anzeige eingestellt werden. 
Dadurch visuelle Verifizierung 
des Betriebsdrucks. Der 
Ausgang kann so programmiert 
werden, dass er auf 
Betriebsdruckabfälle, usw. 
anspricht.

Der Versorgungsdruck von 
Wasser, Öl, usw. kann durch 
einen Sensor für Gas und 
Medien bestätigt werden.

Verifizierung des Drucks 
in Schleusenkammern 
(Vakuum-Ersatzkammer 
der Hauptkammer)

Ein Niederdrucksensor (PSE532-m) wird verwendet, 
um kleinste Unterschiede zu erkennen. Die Auto-
Referenzfunktion verringert die Auswirkung von 
Schwankungen des Versorgungsdrucks.

Versorgungsdruckbestätigung

Leckagetest
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Serie ISE7mG

Serien PSE550 und PSE200A

Serie PSE550

Serie PSE550

Serie PSE57m

- �Flüssigkeitsdruckregelung bei Tieflochbohrern - �Druckregelung von flüssigen Kühlmitteln

Die Filtrations- und 
Austauschperioden 
können durch die 
Überwachung der 
Filterverstopfung 
kontrolliert werden.

Kann den Füllstand einer 
Flüssigkeit durch 
Veränderungen des 
Spüldrucks erkennen.

Kann den Luftstrom im Kanal 
überwachen und die 
Luftstöße steuern.

Druckregelung von flüssigen Kühlmitteln

Überwachung der Filterverstopfung

Durchflussregelung der Druckluft

Abfrage des Flüssigkeitsfüllstands
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IO-Link-kompatibel

2 Ausgänge

Robuster Digitaldrucksensor mit 3-teiliger Anzeige, IP67
ISE7m/7mG

4-Kanal Ausgabeeinheit mit 3-teiliger Anzeige, 
Differenzdruckfunktion PSE200A

Kompakter Digitaldrucksensor mit 3-teiliger Anzeige, IP65
Vakuum – ZSE20B(F)
Überdruck – ISE20B

Setzt prädiktive Wartung zur Früherkennung 
von abnehmender Ansaugkapazität ein
- �Überwachung von Schaltpunkten und Druckverläufen, um den 

Verschleiß des Vakuumsaugers zu ermitteln.
- �Online-Änderung der 

Schaltschwellen entsprechend 
der Situation in Bezug auf den 
Verschleiß des Vakuumsaugers 
und des Versorgungsdrucks.

Vorbeugende Wartung zur Vermeidung von 
Versorgungsdruck- und Sensoranomalien
Gleichzeitige Überwachung von Betriebsdruck in der 
Anlage und Gerätestatus des Druckschalters.
Fernüberwachung abnormaler 
Druckwerte und des Status des 
Drucksensors zur Verhinderung 
unbeabsichtigter Stopps.

- �IO-Link version	 V1.1
- �Prozessdatenlänge	 2-Byte
- �Übertragungsge-

schwindigkeit	 COM2 (38,4 kbps)
- �Minimale Zykluszeit	 2,3 ms
- �IO-Link-Anschlusstyp	 Klasse A

- �IO-Link version	 V1.1
- �Prozessdatenlänge	 2-Byte
- �Übertragungsge-

schwindigkeit	 COM2 (38,4 kbps)
- �Minimale Zykluszeit	 2,3 ms
- �IO-Link-Anschlusstyp	 Klasse A

- �IO-Link version	 V1.1
- �Prozessdatenlänge	 10-Byte
- �Übertragungsge-

schwindigkeit	 COM2 (38,4 kbps)
- �Minimale Zykluszeit	 4,8 ms
- �IO-Link-Anschlusstyp	 Klasse A

Neues 
Produkt

 -kompatibel

 -kompatibel

 -kompatibel

https://www.smc.eu/de-at/produkte/ise70g-digitaler-praezisionsdruckschalter-fuer-allgemeine-medien~160935~cfg
https://www.smc.eu/de-at/produkte/zse20b-f-digitaler-druckschalter-mit-hoher-praezision-2-zeilige-anzeige-in-drei-farben-ip65~159793~cfg
https://www.smc.eu/de-at/produkte/ise20b-digitaler-druckschalter-mit-hoher-praezision-2-zeilige-anzeige-in-drei-farben-ip65~159790~cfg
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Austria 	 +43 (0)2262622800	 www.smc.at 	 office@smc.at
Belgium 	 +32 (0)33551464 	 www.smc.be 	 info@smc.be
Bulgaria 	 +359 (0)2807670 	 www.smc.bg 	 office@smc.bg	
Croatia 	 +385 (0)13707288 	 www.smc.hr 	 office@smc.hr
Czech Republic 	+420 541424611 	 www.smc.cz 	 office@smc.cz	
Denmark 	 +45 70252900 	 www.smcdk.com 	 smc@smcdk.com 
Estonia 	 +372 6510370 	 www.smcpneumatics.ee 	smc@smcpneumatics.ee
Finland 	 +358 207513513 	 www.smc.fi 	 smcfi@smc.fi
France 	 +33 (0)164761000 	 www.smc-france.fr 	 info@smc-france.fr
Germany 	 +49 (0)61034020 	 www.smc.de 	 info@smc.de
Greece 	 +30 210 2717265 	 www.smchellas.gr	 sales@smchellas.gr
Hungary	 +36 23513000 	 www.smc.hu 	 office@smc.hu
Ireland 	 +353 (0)14039000 	 www.smcautomation.ie 	 sales@smcautomation.ie
Italy 	 +39 03990691	 www.smcitalia.it 	 mailbox@smcitalia.it
Latvia 	 +371 67817700 	 www.smc.lv 	 info@smc.lv

Lithuania	 +370 5 2308118	 www.smclt.lt	 info@smclt.lt
Netherlands 	+31 (0)205318888 	 www.smc.nl 	 info@smc.nl
Norway 	 +47 67129020 	 www.smc-norge.no 	 post@smc-norge.no
Poland 	 +48 222119600 	 www.smc.pl 	 office@smc.pl
Portugal 	 +351 214724500 	 www.smc.eu 	 apoioclientept@smc.smces.es
Romania 	 +40 213205111 	 www.smcromania.ro 	 smcromania@smcromania.ro
Russia 	 +7 8123036600 	 www.smc.eu 	 sales@smcru.com
Slovakia 	 +421 (0)413213212 	 www.smc.sk 	 office@smc.sk
Slovenia 	 +386 (0)73885412 	 www.smc.si 	 office@smc.si
Spain 	 +34 945184100 	 www.smc.eu 	 post@smc.smces.es
Sweden 	 +46 (0)86031200 	 www.smc.nu 	 smc@smc.nu
Switzerland 	+41 (0)523963131 	 www.smc.ch 	 helpcenter@smc.ch
Turkey 	 +90 212 489 0 440 	 www.smcpnomatik.com.tr 	 info@smcpnomatik.com.tr 
UK 	 +44 (0)845 121 5122 	www.smc.uk 	 sales@smc.uk


