Expertise — Passion — Automation

Optimieren Sie Leistung,

Kosten, Energieeffizienz

und Zuverlassigkeit Ilhrer Anlage.
SMC Losungen im Vakuumbereich



, SMC ist Anbieter von
Komplettlosungen zur Optimierung
von Leistung, Kosten, Energieeffizienz
und 2uverldssigkeit im gesamten
Vakuumbereich.”



Entspricht lhr Vakkumsystem nicht lhren Erwartungen? Vielleicht haben
Sie noch nicht die passende Lésung. Wir haben sie!

Mit den bewahrten Vakuumlésungen von SMC erzielen Sie die Ergebnisse, die Sie von

lhrem System erwarten. Unsere Experten bieten Ihnen die optimale Lésung, die genau

auf Inre Anforderungen zugeschnitten ist. Unser Know-How, jahrelange Erfahrung mit
Vakuumanwendungen und die breite Palette an passenden Produkten und Systemen sind die
perfekte Kombination, um all lhre Anforderungen im Vakuumbereich zu erfullen.

SMC bietet Ihnen passende Produkte und Systeme im gesamten Vakuumbereich, von der
Filtration und Regulierung bis zum Ende der Fertigungsmittel. Wir bieten Ihnen die effizienteste
und energiesparendste Losung, die gleichzeitig eine hohe Perfomance bietet.

Es gibt viele Aspekte, die bei der Realisierung eines Vakuumsystems beachtet werden
mussen. Entscheidend ist die Anwendung eines intelligenten Vakuumsystems, um eine
moderne und flexible Lésung zu erzielen. SMC bietet intelligente Mehrfachanschlussplatten
an, die eine prazise Steuerung und Kommunikation erméglichen, so dass Sie eine moderne
Strategie zur Zustandsuberwachung und vorausschauenden Wartung umsetzen kdnnen.

VON IRINA HERMANN, ProbucT MANAGER, SMC DEUTSCHLAND VoN MARTINA HOLLER, ELECTRICAL TECHNOLOGY PRODUCT MANAGER CEE, SMC

Verleihen Sie lhrem Vakuumsystem Vier Moglichkeiten, die Effizienz lhres
neuen Schub Vakuumsystems zu erhéhen

Wir alle wissen, dass es bei Vakuumsystemen Europaweit steigen die Energiepreise stark an. Fur
wesentlich auf die Anwendungs- und samtliche mit Vakuum-Handling-Systemen ausgeristeten
Systemkonzeption ankommt. Auch die Art der Fertigungs- und Verfahrensanlagen ist Effizienz das Gebot
Vakuumerzeugung, d. h. ob Sie Vakuumerzeuger der Stunde. Wir zeigen lhnen vier einfache Wege, wie Sie
oder Pumpen zur Erzeugung des Unterdrucks mit der jahrzehntelangen Erfahrung und weitreichenden
und Beférderung der Werkstucke verwenden, ist Expertise von SMC den Energieverbrauch lhres
entscheidend. Es spielen aber noch viele weitere Vakuumsystems reduzieren kénnen. Denn ein niedrigerer
Systemkomponenten eine wichtige Rolle. Werden Energieverbrauch pro Hub/Transfer tragt unmittelbar
sie Ubersehen, kann dies bedeuten, dass lhre zu lhrer Unternehmensrentabilitét bei und unterstitzt
Vakuumanwendung nicht optimal funktioniert... gleichzeitig die Anstrengungen der Industrie in Richtung
» Netto-Null Treibhausgasemission...»



https://www.smc.eu/en-eu/news-and-events/the-smc-expertise-hub/experts-article-pneumatics-basics-pbmh
https://www.smc.eu/en-eu/news-and-events/the-smc-expertise-hub/experts-article-pneumatics-basics-pbih

Wir helfen lhnen bei der Auswahl lhrer Vakuumprodukte

Sie miissen eine Vakuumanwendung entwerfen?

Mit dieser Software kénnen Sie aus 4 verschiedenen Aufbauten wahlen.
Wenn Sie eine Reihe von Betriebsbedingungen eingeben, hilft Innen das
Programm dabei, die passenden SMC-Serien flir folgende Produkte aus-

zuwahlen:
- Vakuumsauger
- Vakuumerzeuger
- Schlduche
- Wegeventile
IEI?EI Auswahlprogramm fiir - Versorgungs-, Bellftungs- und Drosselventile
riaif2d  Vakuum-Komponenten - Vakuum-Regeleinheiten.
[=]: ¢ Dieses Programm hilft Ihnen bei
der Auslegung einer optimalen Das Auswahlprogramm fiir Vakuum-Komponenten zeigt lhnen an, welche
Vakuumbeschaltung, einschlieBlich Eigenschaften Ihre Konstruktion in puncto Ansaug-Ansprechzeit, Sicher-
Vakuumsauger, Vakuumerzeuger, heitsfaktor, Vakuum-Entliiftungszeit und Luftverbrauch hat. So kénnen Sie

Leitungsregelventile, Versorgungs-,
BelUftungsventile und Drosselventile
sowie Vakuum-Regeleinheiten.

Ihre Auswahl anpassen, bis Sie die optimale Vakuumldsung erhalten.

Wahlen Sie die Konstruktion lhres Systems aus

Adsorptions-Transferanlage nach Vakuumerzeuger
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https://www.smc.eu/en-eu/products/engineering-tools/vacuum-components-selector

Wir helfen lhnen bei der Auswahl lhrer Vakuumprodukte
SMC Ldsungen im Vakuumbereich

Adsorptions-Transferanlage Vakuumpumpe
Integriertes System fiir Vakuumpumpen

Filter Regler
Vakuumpumpe
Kompressor
Kaltetrockner Mikrofilter
Vakuumregler
Steuer-
einheit
Durchflussschalter Manometer
Werkstiick
Separate Komponenten eines Systems fiir Vakuumpumpen
Filter Regler Vakuumregler Vakuumpumpe
Kompressor
Kaltetrockner Mikrofilter . }
Beluftungsventil
Versorgungsventil
Druckschalter
Manometer
Durchflussschalter
Vakuumfilter I\{!anometer
fiir Vakuum
Werkstiick
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Leitfaden fur Vakuum-Komponenten

Bestimmen Sie die GréBe des Vakuumsaugers

Die Gesamtflache der Vakuumsauger fUr einen horizontalen Hub ( ) 18sst sich anhand dieser Gleichung, die
einen Sicherheitsfaktor enthalt, ganz einfach berechnen.
Esgilt: W= Hebekraft [N]

P = Vakuum [kPa]
S =  Saugflache [cm?]
n =  Anzahl der Vakuumsauger

40 W
F)

@D= 4 X L X W x tx 1000
3,14 P n

Vakuumsauger-Durchmesser
> @140 mm__

=S Bei den meisten Vakuumanwendungen sollten Sie ein Vakuum von (-) 80 kPa annehmen.

@120 mm__
@100 mm__
@80 mm__
© 60 mm__
@40 mm__

@ 20 mm__|

ZP3 ZP3E ZP3P ZP3C ZHP

Vakuumsauger-Material
FS-61 (Fluorkautschuk) | - -
Abdruckfreies NBR_
Halbleitendes Silikon_
Leitendes Silikon_
Leitendes NBR_
FKM_
Polyurethan_
CR (Chloropren)_
Sl (Silikon)_
NBR_

P P2 ZP3 ZP3E ZP3P ZP3C ZHP




Leitfaden fiir Vakuum-Komponenten
SMC Loésungen im Vakuumbereich

Sortiment kontaktloser Vakuumsauger

@100 mm__
@80 mm__
@ 60 mm__
@ 40 mm__

@20 mm__|

ZNC

Aluminium, Kunststoff, rostfreier Stahl

XT661

Aluminium, Kunststoff

Die Saugflache (cm?) bezeichnet die erforderliche Ansaugflache des Saugnapfs. Dieser kann aus einem Sauger oder
bestehen oder sich aus mehreren kleineren Saugern zusammensetzen — je nach dem zu hebenden Objekt. Zuerst wird
die Saugerform ausgewahilt (flach, Faltenbalg, Rippen usw.) und dann die Schaftart (glatt, StoBdampfer usw). Fir einzelne
Sauger ist die Saugflache unten in der Tabelle angegeben.

Saugerdurchmesser (@ 2 bis @ 50)

Saugerdurchmesser [mm] @2 a4 @6 @8 @10
Saugflache [cm?] 0,03 0,13 0,28 0,5 0,79
Saugerdurchmesser (9 63 bis @ 340)
Saugerdurchmesser [mm] @ 63 @80 @100 @125 @150
Saugflache [cm?] 31,2 50,2 78,5 122,7 176,7
Ovaler Sauger (2 x 4 bis 8 x 30)
Saugerdurchmesser [mm] 2 x 4 35x7 4x10 5x 10 6x10
Saugflache [cm?] 0,07 0,21 0,36 0,44 0,52
Vakuumsaugerausfiihrung
Saugerform Anwendung
Flach Wird verwendet, wenn die Saugflache des
Werkstlcks eben und nicht verformt ist.
Wird verwendet, wenn sich das Werkstiick
Flach ) .
mit Ribpen verformen kann oder wenn es sich sicher
PP |6sen lasst.
. Wird bei Werksticken mit gekrimmter
Tief
Form verwendet.
Wird verwendet, wenn der Platz fir die
Faltenbal Installation eines StoBdéampfers nicht
9 ausreicht oder die Saugflache des
Werkstlcks schrég ist.
Wird verwendet, wenn das Werkstlck
oval é eine begrenzte Saugflache hat oder sehr
lang ist und das Werksttick genau platziert

werden muss.

@13 @16 @20
1,3 2 3,1
@250 @300 @340
490,6 706,5 907,5
4x20 5x20 6x20
0,76 0,94 1,12

Saugerform
Kugelgelenk-
Ausfithrung
StoBdampfer
GroBe
BaugroBe
Leitfahiger
Sauger

AN

@25 @32 @40 @50
4,9 8 12,6 19,6
8x20 4x30 5x30 6x30 8x30
1,46 1,16 1,44 1,72 2,26
Anwendung

Wird verwendet, wenn die Saugflache des
WerkstlUcks eben und nicht verformt ist.

Wird verwendet, wenn sich das Werkstilick
verformen kann oder wenn es sich sicher
|6sen lasst.

5 Wird bei Werkstticken mit gekrimmter Form

verwendet.

Wird verwendet, wenn der Platz fur die
Installation eines StoBdampfers nicht
ausreicht oder die Saugflache des
Werkstlicks schrag ist.

O
3



Wahlen Sie den Vakuumerzeuger

Zwei Faktoren beeinflussen die Wahl: Ist ein einfacher Vakuumerzeuger geeignet (Ausfiihrung ZU oder ZH), der
kleiner und leichter ist, oder sind integrierte Regelventile und Vakuumschalter erforderlich”? Ein weiterer Faktor ist
der Durchfluss: Ein héherer Durchfluss entlUftet ein System schneller, aber der Vakuumerzeuger ist groBer und
verbraucht mehr Druckluft.

Vakuumerzeuger

Durchfluss (I/min)

>800_,
700
600

500

400

300

200

100

ZK2 ZL ZKJ ZQ-A ZH-A ZU-A ZH-X267 ZHV Y
1) ZHV Vakuumdruck -6 kPa

Legen Sie die Spezifikation des restlichen Systems fest

Wenn Sie Sauger und Vakuumerzeuger ausgewahlit haben, kénnen Sie den Rest des Systems festlegen. Wenn
das Risiko besteht, dass der Sauger Schmutz und Flissigkeit ansaugt, sollten Sie zum Schutz des Vakuumer-
zeugers einen Filter der Serie ZF oder einen Abscheider der Serie AMJ in das System einbauen. Die Ventile zur
Steuerung von Druckluft und Vakuum, Steckverbindungen und Schlduche kénnen ebenfalls angegeben werden.



Vakuumsauger Vakuumerzeuger

Ventile Filtern

Regelung : Sensoren
[l

Produktangaben
»~—4  Neue Produkte - Symbol fir alle neuen Produkte, die Sortimentserweiterungen — Dazu gehdren
NEW in den letzten 2 Jahren auf den Markt gebracht wurden. é]h Produkte mit zusatzlichen Funktionen, um
- mehr Ihrer Anwendungen abzudecken: neue
Energieeffizienz - Symbole flir Produkte, die Energie GroBen, mehr Montageoptionen, zuséatzliche
g und vor allem auch Geld sparen. Kommunikationsprotokolle. ..
-
Verbesserte Produkte - Es handelt sich um i '3 Robotik-Produkte — Symbol fiir Produkte, die fiir
(‘\ verbesserte Versionen von bestehenden Produkten. — Roboteranwendungen und eingebettete Hardware
\_) Produkte, die unsere Ingenieure kompakter, leichter und bestimmt sind. Hierbei handelt es sich um ultra-
mit verbesserten Materialien gefertigt haben... kompakte Produkte mit besonders geringem Gewicht.

S\VC | °



Vakuumsauger

Standard-Vakuumsauger

Flacher Vakuumsauger

SerieZP .. ... ... ... 12
Flacher Vakuumsauger mit Rippen
SerieZPTypC . ... . ....... ... .... 12
Vakuumsauger mit Faltenbalg

SerieZPTypB .. ... ... ... . 13
Tiefer Vakuumsauger

SerieZPTyp D ........... . ... .. ...... 13
Vakuumsauger mit fir hohe Beanspruchung
SerieZP TypH . ............... ... ... .. 14

Vakuumsauger flir hohe Beanspruchung
mit Faltenbalg

SerieZP TypHB. ............... .. ... .. 14
Disensauger

Serie ZP2-LILIJAN . . ... ............ ... .. 15
Schwammsauger

SerieZP2-LILIS . ... .......... .. ... ..., 15
Vakuumsauger, 2,5/3,5-stufiger Faltenbalg
Serie ZP2-L1J/Z2d ... ... ... L. 16
Vakuumsauger, 4,5-stufiger Faltenbalg

Serie ZP2-TLIZJ . .. ........... .. ... ..., 16
Ovaler Vakuumsauger

Serie ZP2-LILIW. . . ............. ... ..., 17
Vakuumsauger flir hohe Beanspruchung
Serie ZP2-LIH/MHT. .. .............. ... .. 17
Kompakter, flacher Vakuumsauger

Serie ZP3-LJU/UM . . ... ......... .. .. ... 18
10

Kompakter Vakuumsauger mit Faltenbalg
SerieZP3-L1B. . . ............... ... ... . 19

Flacher Vakuumsauger mit Nut

Serie ZPSETypUM . .. ... ... ... ... .. .. 20
Vakuumsauger mit Faltenbalg und Nut

Serie ZP3ETyp BM. . ... ......... ... .. .. 21
Flacher Vakuumsauger, FDA-konform

Serie ZP3P Typ PT .. ................... 22
Vakuumsauger, 2,5- und 5,5-stufiger
Faltenbalg, FDA-konform

Serie ZP3P Typ JT .. ................... 22
Flacher, abriebfester Vakuumsauger

Serie ZP3C. .. ... ... ... 23
Abriebfester Vakuumsauger mit Faltenbalg
SerieZP3C. .. ... ... . 23
Vakuumsauger, Glockensauger mit
rutchfesten Eigenschaften

Serie ZP3M . .. ... 24



Weitere Vakuum-

Handling-Losungen

Kontaktloser Greifer, Bernoulli-Ausfiihrung
SerieZNC. . .. ... ... 25
Kontaktloser Greifer, Zyklon-Ausfiihrung

Serie XTEB1-A ... ... ... ... . ... .. 26
Magnetgreifer

Serie MHM-X6400 . .. .................. 26
Magnetgreifer, High-Performance

SerieMHM . .. .. ... ... ... 27
Magnetgreifer fur kollaborative Roboter

Serie MHM-X7400A . . ... ........ .. ... .. 27
Vakuum-Greifer fiir kollaborative Roboter

Serie ZXP-X1 ... ... 28
Vakuumsauger mit Vakuumerzeuger

SerieZHP. .. ... 31

Wahlen Sie die optimale Losung fur Ihre Vakuumanwendung. Wahlen Sie den Vakuumsauger, den
Adapter und den StoBdampfer separat aus. Bitte erstellen Sie fir den Kauf von Kombinationen die
betreffende Bestell-Nr. im digitalen Katalog.

Nur Vakuumsauger @ Adapter @ StoBdampfer ©@
Vakuumsauger Vertikaler Adapter mit ~ Vertikaler Adapter
o AuBengewinde mit Innengewinde
(2} Ob
Vakuumsauger-
ausfuhrung

GSVC | 1



Standard-Vakuumsauger

Flacher Vakuumsauger

Serie ZP
@

Nur Vakuumsauger @ Adapter @
Saugerdurch- Material Anschlussart
messer @
[ NBR Silikon AUBETGENTEE AnschlussgroBe TIETEENESS
Ob
2 ZPO2UN ® ZPO2US @
4 ZPO4UN @ ZP0O4US @
ZPT1-A5 @ ZPT1-B5 @
6 ZPO6UN ® ZPO6US @
8 ZPOSUN @ ZP0O8US @ M5 x 0,8
10 ZP10OUN @ ZP10US @
13 ZP13UN ®@ ZP13US ® ZPT2-A5@ ZPT2-B5 @
16 ZP16UN ®@ ZP16US @
20 ZP20UN ®@ ZP20US @
25 ZP25UN @ ZP25US @ ZPT3-A6 @ M6 x 1 ZPT3-B5 @
32 ZP32UN @ ZP32US @
40 ZP40UN @ ZP40US @
ZPT4-A8 ® M8 x 1 ZPT4-B8 @
50 ZP50UN ® ZP50US @

1) Mehrere StoBdampfer kdnnen mit demselben Vakuumsauger kompatibel sein.

Flacher Vakuumsauger mit Rippen
Serie ZP Typ C

®

Nur Vakuumsauger @ Adapter @
Saugerdurch- Material Anschlussart
messer @
[mm] " AuBengewinde ) Innengewinde
NBR Silikon 0- AnschlussgroBe ob
10 ZP10CN @ ZP10CS @
13 ZP13CN ® ZP13CS ® ZPT2-A5 @ M5x0,8 ZPT2-B5 @
16 ZP16CN ® ZP16CS @
20 ZP20CN @ ZP20CS @
25 ZP25CN @ ZP25CS @ ZPT3-A6 @ M6 x 1 ZPT3-B5 @
32 ZP32CN @ ZP32CS @
40 ZP40CN @ ZP40CS @
ZPT4-A8 ® M8 x 1 ZPT4-B8 @
50 ZP50CN ®@ ZP50CS @

1) Mehrere StoBdampfer konnen mit demselben Vakuumsauger kompatibel sein.

12 | Abmessungen und zusétzliche Informationen finden Sie im Katalog der
jeweiligen Serie unter www.smc.eu

- Material:

- NBR: Hohe Bestandigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und
Abriebfestigkeit. Kann in einer breiten Palette von Anwendungen
eingesetzt werden. Farbe: schwarz, Harte: 50 Sh A, Temperaturbereich:
0 bis 120 °C

- Si (Silikon): Hervorragende Saugleistung aufgrund der gréBeren
Flexibilitat. GroBer Temperaturbereich. FDA- und Lebensmittelhygiene-
Zertifizierung. Farbe: weiB, Harte: 40 Sh A, Temperaturbereich: -30 bis
200 °C.

- Anwendung: Fur den Einsatz bei flachen, ebenen und nicht stark

verformbaren Werkstlckoberflachen

- Andere Materialien, Anschlussadapter und StoBBdampfer sind auf Anfrage

erhaltlich.
StoBdampfer @
StoBdampfer-Ausflihrung: verdrehgesichert
Hub des
AnschlussgroBe Innengewinde * StoBdémpfers  AnschlussgréBe  Vakuumanschluss

[mm]
ZPB1K6-B5 ® 6
ZPB1K10-B5 10 M8 x 1
ZPB1K15-B5 15
ZPB1K25-B5 25

M5 x 0,8 M5 x 0,8
ZPB2K10-B5 @ 10
ZPB2K20-B5 ® 20
ZPB2K30-B5 @ 30 M10 x 1
ZPB2K40-B5 ® 40
ZPB2K50-B5 @ 50
ZPB3K10-B01 @ 10
ZPB3K20-B01 @ 20
M8 x 1,25 ZPB3K30-B01 ® 30 M14 x 1 Rc1/8
ZPB3K50-B01 @ 50
- Material:

- NBR: Hohe Bestandigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und
Abriebfestigkeit. Kann in einer breiten Palette von Anwendungen
eingesetzt werden. Farbe: schwarz, Harte: 50 Sh A, Temperaturbereich:
0 bis 120 °C

- Si (Silikon): Hervorragende Saugleistung aufgrund der gréBeren
Flexibilitat. GroBer Temperaturbereich. FDA- und Lebensmittelhygiene-
Zertifizierung. Farbe: wei3, Harte: 40 Sh A, Temperaturbereich: -30 bis
200 °C.

- Anwendung: Zur Verwendung bei Werkstlcken, die sich beim Greifen

verformen konnen, oder um das I6sen des Werkstiicks zu erleichtern.

- Andere Materialien, Anschlussadapter und StoBBdampfer sind auf Anfrage

StoBdampfer ©
StoBdampfer-Ausfiihrung: verdrehgesichert
Hub des
AnschlussgroBe Innengewinde ! StoBddmpfers  AnschlussgroBe  Vakuumanschluss
mm]
ZPB2K10-B5 @ 10
ZPB2K20-B5 @ 20
M5x0,8 ZPB2K30-B5 @ 30 M10 x 1 M5 x 0,8
ZPB2K40-B5 @ 40
ZPB2K50-B5 @ 50
ZPB3K10-B01 @ 10
ZPB3K20-B01 @ 20
M8 x 1,25 ZPB3K30-B01 ® 30 M14 x 1 Rc1/8
ZPB3K50-B01 @ 50


https://www.smc.eu/en-eu/products/with-lock-ring-zp-u-c~138691~cfg?partNumber=ZP02UN

https://www.smc.eu/en-eu/products/with-lock-ring-zp-u-c~138691~cfg?partNumber=ZP10CN


Vakuumsauger
SMC Ldsungen im Vakuumbereich

Vakuumsauger mit Faltenbalg
Serie ZP Typ B
@

Nur Vakuumsauger @ Adapter @
Saugerdurch- Material Anschlussart
messer @
[mm] " AuBengewinde ) Innengewinde
NBR Silikon >3 AnschlussgroBe Ob
2 ZP02BN @ ZP02BS @
4 ZP04BN ® ZP04BS @
ZPT1-A5 @ ZPT1-B5 @
6 ZP0O6BN ®@ ZP06BS @
8 ZP0SBBN @ ZP08BS @ M5 x 0,8
10 ZP10BN @ ZP10BS @
13 ZP13BN ® ZP13BS ® ZPT2-A5 @ ZPT2-B5 @
16 ZP16BN ® ZP16BS @
20 ZP20BN @ ZP20BS @
25 ZP25BN @ ZP25BS @ ZPT3-A6 @ M6 x 1 ZPT3-B5 @
32 ZP32BN @ ZP32BS @
40 ZP40BN @ ZP40BS @
ZPT4-A8 @ M8 x 1 ZPT4-B8 @
50 ZP50BN @ ZP50BS @

1) Mehrere StoBdampfer kénnen mit demselben Vakuumsauger kompatibel sein.

Tiefer Vakuumsauger
Serie ZP Typ D
©)

Nur Vakuumsauger @ Adapter @
Saugerdurch- Material Anschlussart
messer @
[mm] " AuBengewinde . Innengewinde
NBR Silikon ] AnschlussgroBe ob
10 ZP10DN ®@ ZP10DS ® ZPT2-A5 @ ZPT2-B5 @
XU,
16 ZP16DN ®@ ZP16DS ® ZPT3-A5 ZPT2-B5 @
25 ZP25DN @ ZP25DS @ ZPT3-A6 @ M6 x 1 ZPT3-B5 @
40 ZP40DN ® ZP40DS @ ZPT4-A8 @ M8 x 1 ZPT4-B8 @

1) Mehrere StoBdampfer kdnnen mit demselben Vakuumsauger kompatibel sein.

@ Lagerhaltige Artikel.

- Material:

- NBR: Hohe Bestéandigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und Abriebfestigkeit.
Kann in einer breiten Palette von Anwendungen eingesetzt werden. Farbe:
schwarz, Harte: 50 Sh A, Temperaturbereich: 0 bis 120 °C

- Si (Silikon): Hervorragende Saugleistung aufgrund der gréBeren Flexibilitat.
GroBer Temperaturbereich. FDA- und Lebensmittelhygiene-Zertifizierung.
Farbe: weil3, Harte: 40 Sh A, Temperaturbereich: -30 bis 200 °C.

- Anwendung: Wenn kein Platz fir den StoBdampfer vorhanden ist, wenn

die Werkstlckoberflache geneigt ist oder um die ddmpfende Wirkung des
Faltenbalgs zu nutzen.

- Andere Materialien, Anschlussadapter und StoBdampfer sind auf Anfrage

erhaltlich.
StoBdampfer ©
StoBdampfer-Ausfiihrung: verdrehgesichert
Hub des
AnschlussgroBe Innengewinde " StoBdampfers  AnschlussgroBe  Vakuumanschluss
(mm]
ZPB1K6-B5 @ 6
ZPB1K10-B5 10 M8 x 1
ZPB1K15-B5 15
ZPB1K25-B5 25
M5 x 0,8 M5 x 0,8
ZPB2K10-B5 @
ZPB2K20-B5 ®
ZPB2K30-B5 @ 10 M10 x 1
ZPB2K40-B5 ® 20
ZPB2K50-B5 @ 30
40
50
ZPB3K10-B01 @
ZPB3K20-B01 ®
M8 x 1,25 ZPB3K30-B01 ® M14 x 1 Rc1/8
ZPB3K50-B01 ®
- Material:

- NBR: Hohe Bestandigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und
Abriebfestigkeit. Kann in einer breiten Palette von Anwendungen
eingesetzt werden. Farbe: schwarz, Harte: 50 Sh A, Temperaturbereich:
0 bis 120 °C

- Si (Silikon): Hervorragende Saugleistung aufgrund der gréBeren
Flexibilitat. GroBer Temperaturbereich. FDA- und Lebensmittelhygiene-
Zertifizierung. Farbe: weiB, Harte: 40 Sh A, Temperaturbereich: -30 bis
200 °C.

- Anwendung: Wenn das Werkstlick eine abgerundete Oberflache hat
- Andere Materialien, Anschlussadapter und StoBdampfer sind auf Anfrage

erhaltlich.
StoBdampfer @
StoBdampfer-Ausfiihrung: verdrehgesichert
Hub des
AnschiussgréBe ~ Innengewinde " StoBdampfers  AnschlussgroBe  Vakuumanschluss
(mm]
ZPB2K10-B5 @
ZPB2K20-B5 @
M5x0,8 ZPB2K30-B5 ® 10 M10 x 1 M5 x 0,8
ZPB2K40-B5 @ 20
ZPB2K50-B5 @ 30
ZPB3K10-B01 @ 40
- 50
Mg x 1,25 ZPB3K20-BO1 @ M14 x 1 Ro1/8

ZPB3K30-B01 @
ZPB3K50-B01 @

13
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https://www.smc.eu/en-eu/products/with-lock-ring-zp-b~138703~cfg?partNumber=ZP06BN

https://www.smc.eu/en-eu/products/deep-vacuum-pad-with-lock-ring-zp-d~138711~cfg?partNumber=ZP10DN


Vakuumsauger fir hohe
Beanspruchung
® Serie ZP Typ H

- Material:

- NBR: Hohe Bestandigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und
Abriebfestigkeit. Kann in einer breiten Palette von Anwendungen
eingesetzt werden. Farbe: schwarz, Harte: 50 Sh A, Temperaturbereich:
0 bis 120 °C

- Si (Silikon): Ausgezeichnete Widerstandsfahigkeit gegen extreme
Temperaturen. FDA- und Lebensmittelhygiene-Zertifizierung. Farbe:
weiB3, Harte: 50 Sh A, (nur Typ H), Temperaturbereich: -30 bis 200 °C.

- Anwendung: Vakuumsauger mit Nut, die eine Verformung beim Ansaugen

verhindern. Ideal fUr schwere und/oder gro3e Werksticke.

Nur Vakuumsauger @ Adapter @ StoBdampfer ©
Saugeraurch- Material Anschlussart StoBdampfer-Ausfiihrung: nicht verdrehgesichert
messer @
[mm] " AuBengewinde Innengewinde . 1L
NBR Silikon 0: AnschlussgréBe AnschlussgroBe Innengewinde ! StoBdampfers  AnschlussgroBe  Vakuumanschluss
(mm]
40 ZP40HN ®  ZP40HS @ ZPB-T1J25-B01
ZPA-T1-B01 M14 x 1 ZPA-T1-B8 M8 x 1,25 ZPB-T1J50-B01
50 ZP50HN @ ZP50HS ZPB-T1J75-B01 25
50 M18x 1,5
63 ZP63HN ®@ ZP63HS @ ZPB-T2J25-B01 75
ZPA-T2-B01 ZPA-T2-B10 M10x 1,5 ZPB-T2J50-B01
80  ZPSOHN ® ZP8OHS ZPB-T2J75-B01 Re1/8
M16 x 1,5
100 ZP100HN ® ZP100HS §§§'I§j§§'§8} 523(5)
ZPA-T3-B01 ZPA-T3-B12 M12X 1,75 oo o or oo i M22 x 1,5
125 ZP125HN ® ZP125HS ZPB-T3J100-B01 100

1) Mehrere StoBdampfer kdnnen mit demselben Vakuumsauger kompatibel sein.

Vakuumsauger fiir hohe
Beanspruchung mit Faltenbalg
® Serie ZP Typ HB

- Material:

- NBR: Hohe Bestandigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und
Abriebfestigkeit. Kann in einer breiten Palette von Anwendungen
eingesetzt werden. Farbe: schwarz, Harte: 50 Sh A, Temperaturbereich:
0 bis 120 °C

- Si (Silikon): Ausgezeichnete Widerstandsfahigkeit gegen extreme
Temperaturen. FDA- und Lebensmittelhygiene-Zertifizierung. Farbe:
weil3, Harte: 50 Sh A, (nur Typ HB), Temperaturbereich: -30 bis 200 °C.

- Anwendung: Ideal fur schwere und/oder groBBe Werksticke mit

gekrimmter Oberflache

- Andere Materialien, Anschlussadapter und StoBdampfer sind auf Anfrage

erhaltlich.
Nur Vakuumsauger @ Adapter @ StoBdampfer @
Saugerdurch- Material Anschlussart StoBdampfer-Ausfiihrung: nicht verdrehgesichert
messer @
[mm] AuBengewinde Innengewinde Alyezs Vakuum-
NBR Silikon >3 AnschlussgréBe AnschlussgréBe  Innengewinde ' StoBdampfers  AnschiussgroBe
a (22 i anschluss
40 ZP40HBN ®  ZP40HBS ® ZPB-T1J25-B01
ZPA-T1-B01 M14x1 ZPA-T1-B8 M8 x 1,25 ZPB-T1J50-B01
50 ZP50HBN ® ZP50HBS ZPB-T1J75-B01 25
50 M18x 1,5
63 ZP63HBN ® ZP63HBS @ ZPB-T2J25-B01 75
ZPA-T2-B01 ZPA-T2-B10 M10x 1,5 ZPB-T2J50-B01
80  ZPS8OHBN ® ZPSOHBS ZPB-T2J75-B01 Ro1/8
M16 x 1,5
100 ZP100HBN ® ZP100HBS ;ﬂg'gﬁg'gg} gg
ZPA-T3-B01 ZPA-T3-B12 M12x 1,75 ZPB:T3J75:BO1 75 M22 x 1,5
125 ZP125HBN @ ZP125HBS ZPB-T3J100-B01 100

1) Mehrere StoBdampfer kdnnen mit demselben Vakuumsauger kompatibel sein.

14 | Abmessungen und zusétzliche Informationen finden Sie im Katalog der

jeweiligen Serie unter www.smc.eu


https://www.smc.eu/en-eu/products/heavy-duty-with-rib-zp-40-125-h~138721~cfg?partNumber=ZP40HN

https://www.smc.eu/en-eu/products/heavy-duty-zphb~138722~cfg?partNumber=ZP40HBN


Vakuumsauger
SMC Ldsungen im Vakuumbereich

Disensauger
Serie ZP2-L1JAN
©]

Nur Vakuumsauger @
Saugerdurch- .
messer @ Material
(mm] NBR Silion
0,8 ZP2-08ANN @ ZP2-08ANS @
11 ZP2-11ANN @ ZP2-11ANS ©
Schwammsauger

Serie ZP2-11S
@

- Material:

- NBR: Hohe Bestandigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und
Abriebfestigkeit. Kann in einer breiten Palette von Anwendungen
eingesetzt werden. Farbe: schwarz, Harte: 50 Sh A, Temperaturbereich:
0 bis 120 °C

- Si (Silikon): Hervorragende Saugleistung aufgrund der gréBeren
Flexibilitat. GroBer Temperaturbereich. FDA- und Lebensmittelhygiene-
Zertifizierung. Farbe: wei3, Harte: 40 Sh A, Temperaturbereich: -30 bis
200 °C.

- Anwendung: Zum Greifen von kleinen Komponenten wie z. B. Elektronik
- Andere Materialien und Anschlussadapter sind auf Anfrage erhaltlich.

Adapter @

Anschlussart

AuBengewinde . Innengewinde ..
0- AnschlussgroBe ob AnschlussgréBe
ZP2A-Z21P @ M5 x 0,8 — —
- Material:

- CR (Chloropren) leitfahig: Hohe Ozonbestandigkeit. Farbe: schwarz,
Temperaturbereich: -20 bis 120 °C.
- Anwendung: Fir Werkstlcke mit unregelmaBiger Oberflache
- Andere Materialien und Anschlussadapter sind auf Anfrage erhaltlich.

Nur Vakuumsauger @ Adapter ©
Saugerdurch- .
messer @ Material Anschlussart
[mm] CR (Chloropren) AuBengewinde . Innengewinde .
leitahig 0- AnschlussgréBe oo AnschlussgréBe
4 ZP2-04SGC ZP2A-S01P M3 x 0,5 ZP2A-S11 M3 x 0,5
6 ZP2-06SGC ZP2A-S02P ZP2A-S12
ZP2-08SGC ZP2A-S03P ZP2A-S13
M5 x 0,8 M5 x 0,8
10 ZP2-10SGC ZP2A-S04P ZP2A-S14
15 ZP2-15SGC ZP2A-S05P ZP2A-S15

@ Lagerhaltige Artikel.

SNc15

™


https://www.smc.eu/en-eu/products/nozzle-vacuum-pad-zp2-an~138714~cfg?partNumber=ZP2-08ANN

https://www.smc.eu/en-eu/products/sponge-vacuum-pad-zp2-s~138729~cfg?partNumber=ZP2-04SGC

Vakuumsauger, 2,5/3,5-stufiger
Faltenbalg

® Serie ZP2-[1J/7J

Saugerdurch-

messer &
[mm]

6
9

30

Nur Vakuumsauger @

Material
NBR Silikon
ZP2-06JN @ ZP2-06JS @
ZP2-09JN-X19 @ ZP2-09JS-X19 @
ZP2-B10JN @ ZP2-B10JS ®
ZP2-14JN-X19 @ ZP2-14JS-X19 @
ZP2-B15JN @ ZP2-B15JS @

ZP2-16JN-X19 @
ZP2-B25JN-X19 @
ZP2-B30JN-X19 @

ZP2-16JS-X19 @
ZP2-B25JS-X19 @
ZP2-B30JS-X1 @

- Material:

- NBR: Hohe Bestandigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und
Abriebfestigkeit. Kann in einer breiten Palette von Anwendungen
eingesetzt werden. Farbe: schwarz, Harte: 50 Sh A, Temperaturbereich:
0 bis 120 °C

- Silikon: Hervorragende Saugleistung aufgrund der groBeren
Flexibilitat. GroBer Temperaturbereich. FDA- und Lebensmittelhygiene-
Zertifizierung. Farbe: weil3, Harte: 40 Sh A, Temperaturbereich: -30 bis
200 °C.

- Anwendung: Wenn kein Platz fir den StoBdéampfer vorhanden ist,

wenn die Oberflache geneigt ist oder um die dampfende Wirkung des
Faltenbalgs zu nutzen.

- Andere Materialien und Anschlussadapter sind auf Anfrage erhaltlich.

Adapter @
Anschlussart
AuBengewinde @ a AnschlussgréBe Innengewinde @ b AnschlussgroBe
ZPT1-A5 @ ZPT1-B5 @
ZPT2-A5 ©® ZPT2-B5 @
ZPT1-A5 @ ZPT1-B5 @
M5 x 0,8
ZPT2-A5 ©® ZPT2-B5 @
M5 x 0,8
ZPT1-A5 @ ZPT1-B5 @
ZPT2-A5 @ ZPT2-B5 @
ZPT3-A6 ©® M6 x 1 ZPT3-B5 @

Mehrere StoBdémpfer kdnnen mit demselben Vakuumsauger kompatibel sein.

Vakuumsauger, 4,5-stufiger
Faltenbalg
@ Serie ZP2-TmZJ

Saugerdurch-
messer @
[mm]

15
20

30

40
46

AuBengewinde @ a

ZP2-TB15ZJS-A10 @
ZP2-TB20ZJS-A10 @

ZP2-TB30ZJS-A16 @

ZP2-T40ZJS-A20 @
ZP2-T46ZJS-A30 @

AnschlussgréBe

M10 x 1

M16 x 1,5

M20 x 1,5
M30 x 1,5

- Material:

- Si (Silikon): Hervorragende Saugleistung aufgrund der gréBeren
Flexibilitat. GroBer Temperaturbereich. FDA- und Lebensmittelhygiene-
Zertifizierung. Farbe: weil3, Harte: 40 Sh A (@ 15, @ 20, @ 30) und 50
Sh A (@ 40, @ 46), Temperaturbereich: -30 bis 200 °C.

- Anwendung: Zum Ansaugen von Werkstticken mit schragen Oberflachen

oder solchen, die leicht verformt werden kdnnen, wie z. B. Taschen oder
Abdeckungen

- Andere Materialien, Hartegrade (nur fur Silikon), Anschlussadapter sind

auf Anfrage erhéltlich.

Adapter ©

Anschlussart

Innengewinde @ b Vakuumanschluss AnschlussgroBe
ZP2-TB15ZJS-AL12-06

M2 x 1
ZP2-TB20ZJS-AL12-06

°

ZP2-TB30ZJS-AL14-06 @ 6 Steckverbindung

[ J

ZP2-T40ZJS-AL14-06 ® M14 x 1

ZP2-T46ZJS-AL14-06 @

16 | Abmessungen und zusétzliche Informationen finden Sie im Katalog der
jeweiligen Serie unter www.smc.eu


https://www.smc.eu/en-eu/products/4-5-stage-bellows-with-adapter-zp2-t-zj~138574~cfg?partNumber=ZP2-TB15ZJS-A10

https://www.smc.eu/en-eu/products/2-5-3-5-stage-bellows-zp2-j-zj~138705~cfg?partNumber=ZP2-06JN


Vakuumsauger
SMC Ldsungen im Vakuumbereich

Ovaler Vakuumsauger

Serie ZP2-L11W
@

Nur Vakuumsauger @

Saugerdurch-
messer @

mm] NBR
3,56x7 ZP2-3507WN @
4x10 ZP2-4010WN @
5x10 ZP2-5010WN @
6x10 ZP2-6010WN @
4 x20 ZP2-4020WN @
5x20 ZP2-5020WN @
6 x 20 ZP2-6020WN @
8x 20 ZP2-8020WN @
4 x 30 ZP2-4030WN @
5x30 ZP2-5030WN @
6 x 30 ZP2-6030WN @
8 x 30 ZP2-8030WN @

1) Mehrere StoBdampfer kdnnen mit demselben Vakuumsauger kompatibel sein.

Material

Silikon

ZP2-3507WS @
ZP2-4010WS @
ZP2-5010WS @
ZP2-6010WS @
ZP2-4020WS @
ZP2-5020WS @
ZP2-6020WS @
ZP2-8020WS @
ZP2-4030WS @
ZP2-5030WS @
ZP2-6030WS @
ZP2-8030WS @

Vakuumsauger fur hohe

Beanspruchung

® Serie ZP2-LIH/HT

Saugerdurch- Nur Vakuumsauger @
messer @ Material
mm] NBR Chloropren
150 ZP2-150HTN @ ZP2-150HTC
250 ZP2-250HTN @ ZP2-250HTC
300 ZP2-300HN ® ZP2-300HC
340 ZP2-340HN @ ZP2-340HC

@ Lagerhaltige Artikel.

Adapter @

Anschlussart

Innengewinde @ b

ZP2A-001 @

ZP2A-002 @

ZP2A-003 @

- Material:

- NBR: Hohe Bestandigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und
Abriebfestigkeit. Kann in einer breiten Palette von Anwendungen
eingesetzt werden. Farbe: schwarz, Harte: 50 Sh A, Temperaturbereich:
0 bis 120 °C

- Silikon: Hervorragende Saugleistung aufgrund der gréBeren
Flexibilitat. GroBer Temperaturbereich. Farbe: weiB, Harte: 40 Sh A,
Temperaturbereich: -30 bis 200 °C.

- Anwendung: Fur rechteckige, schmale, vertikale oder horizontale

Werkstlcke

- Andere Materialien, Anschlussadapter und StoBdampfer sind auf Anfrage

erhaltlich.

StoBdampfer ©
StoBdampfer-Ausfiihrung: verdrehgesichert
Hub des
AnschlussgréBe  Innengewinde ?  StoBd&mp- L B
groBe schluss
fers [mm]
ZPB2K10-B5 @ 10
ZPB2K20-B5 @ 20
M5 x 0,8 ZPB2K30-B5 @ 30 M10 x 1 M5 x 0,8
ZPB2K40-B5 @ 40
ZPB2K50-B5 ® 50
- Material:

- NBR: Hohe Bestandigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und
Abriebfestigkeit. Kann in einer breiten Palette von Anwendungen
eingesetzt werden.

- CR (Chloropren): Gute Umwelt-, Ozon- und Chemikalienbestandigkeit.
Farbe: schwarz, Harte: 50 Sh A, Temperaturbereich: -40 bis 150 °C

- Anwendung: GroBe, flache, gerillte Sauger. Die Nuten erleichtern das

Ansaugen von groBen und schweren Werkstlicken

- Andere Materialien, Harten (nur fir FKM), Anschlussadapter und

StoBdampfer sind auf Anfrage erhaltlich.

SNCW

™


https://www.smc.eu/en-eu/products/oval-big-sizes-zp2-w~138718~cfg?partNumber=ZP2-3507WN

https://www.smc.eu/en-eu/products/heavy-duty-zp2-h-ht-hb-hw~138723~cfg?partNumber=ZP2-150HTN


- Material:

Kompakter, flacher Vakuumsauger
p ’ g - NBR: Hohe Bestandigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und Abriebfestigkeit.
Kann in einer breiten Palette von Anwendungen eingesetzt werden. Farbe:

Serie ZP3-L1U/UM
schwarz, Harte: 60 Sh A, Temperaturbereich: 0 bis 120 °C

@ - Leitfahiges NBR: Hohe Besténdigkeit gegen Kohlenwasserstoffe
und Abriebfestigkeit. Kann in einer breiten Palette von Anwendungen
eingesetzt werden. Farbe: schwarz, Temperaturbereich: O bis 100 °C.
Spezifischer Durchgangswiderstand max. 10* [Qcm]

- Urethan: Ausgezeichnete mechanische Festigkeit und hervorragende
Abriebfestigkeit. Hervorragende Ozonbestandigkeit. Temperaturbereich:
0 bis 60 °C

- FKM: Kann in einer breiten Palette von Anwendungen eingesetzt werden.
Hervorragende Abriebfestigkeit, Hitzebestandigkeit, Ozonbestandigkeit,
chemische Bestandigkeit und Olbestandigkeit. Farbe: schwarz, Harte: 60
Sh A, Temperaturbereich: 0 bis 250 °C

- Si (Silikon): Hervorragende Saugleistung aufgrund der gréBeren Flexibilitat.
GroBer Temperaturbereich. FDA- und Lebensmittelhygiene-Zertifizierung.
Farbe: weiB, Harte: 60 Sh A, Temperaturbereich: -30 bis 200 °C.

- Leitfahiges Silikon: Ausgezeichnete Hitze- und Kaltebestandigkeit,
hervorragende Ozonbestandigkeit. Farbe: schwarz, Temperaturbereich:
-10 bis 200 °C. Spezifischer Durchgangswiderstand max. 10* [Qcm]

- Halbleitendes Silikon: Ausgezeichnete Hitze- und Kaltebestandigkeit,
hervorragende Ozonbestandigkeit. Farbe: schwarz, Temperaturbereich:
-10 bis 200 °C. Oberflachenwiderstand: 10° bis 10°[Q)].

- Anwendung: flache, gerillte Sauger mit Rippen. Die Rippen verhindern eine
Verformung des Vakuumsaugers beim Ansaugen von schweren und/oder
groBen Werkstlicken. Die Nuten erleichtern das Losen des Werkstlicks
nach der Beférderung

- Andere Materialien, Anschlussadapter und StoBdampfer sind auf Anfrage

erhéltlich.
Nur Vakuumsauger @
Saugerdurch- .
messer @ Material
ol NBR Silikon Polyurethan FKM Leitendes NBR  Leitendes Silikon Ha'%'i‘ﬁ';i:des
015 ZP3-015UN @ ZP3-015US @ ZP3-015UU @ ZP3-015UF ZP3-015UGN ZP3-015UGS
02 ZP3-02UN @ ZP3-02US @ ZP3-02UU @ ZP3-02UF ZP3-02UGN ZP3-02UGS -
035 ZP3-035UN @ ZP3-035US @ ZP3-035UU @ ZP3-035UF ZP3-035UGN ZP3-035UGS
04 ZP3-04UMN @ ZP3-04UMS @ ZP3-04UMU @ ZP3-04UMF ZP3-04UMGN ZP3-04UMGS ZP3-04UMHS
06 ZP3-06UMN @ ZP3-06UMS @ ZP3-06UMU @ ZP3-06UMF ZP3-06UMGN ZP3-06UMGS ZP3-06UMHS
08 ZP3-08UMN @ ZP3-08UMS @ ZP3-08UMU @ ZP3-08UMF ZP3-08UMGN ZP3-08UMGS ZP3-08UMHS
10 ZP3-10UMN @ ZP3-10UMS @ ZP3-10UMU @ ZP3-10UMF ZP3-10UMGN ZP3-10UMGS ZP3-10UMHS
13 ZP3-13UMN @ ZP3-13UMS @ ZP3-13UMU @ ZP3-13UMF ZP3-13UMGN ZP3-13UMGS ZP3-13UMHS
16 ZP3-16UMN @ ZP3-16UMS @ ZP3-16UMU @ ZP3-16UMF ZP3-16UMGN ZP3-16UMGS ZP3-16UMHS
Adapter @ StoBdampfer @
Saugerdurch- . . i . :
messer @ Anschlussart StoBdampfer-Ausfiihrung: verdrehgesichert (K) nicht verdrehgesichert (J)
[mm] . . , ) . Hub des X
AuBengewinde @ a  AnschlussgréBe  Innengewinde @b AnschlussgréBe Innengewinde StoBdsmpfers mi] AnschlussgroBe  Vakuumanschluss
015
. L ZP3B-T1(J/K)3-B3 3
02 ZP3A-T1-A3 M3 x 0,5 ZP3A-T1-B3 M3 x 0,5 ZP3B-T1(J/K)6-B3 5 M6 x 0,75 M3 x 0,5
035
04 ZP3B-T2A(J/K)3-B5
ZP3B-T2A(J/K)6-B5
06 ZP3A-T2-A5 ZP3A-T2-B5 ZP3B-T2A(J/K)10-B5
08 ZP3B-T2A(JB/K)15-B5 3
M5 x 0,8 Msx0g  ZPoB-T2AUB/K)20-BS 1% M8 x 0,75 M5 x 0,8
10 ' : ZP3B-T2B(J/K)3-B5 15 ' '
ZP3B-T2B(J/K)6-B5 20
13 ZP3A-T3-A5 ZP3A-T3-B5 ZP3B-T2B(J/K)10-B5
16 ZP3B-T2B(JB/K)15-B5
ZP3B-T2B(JB/K)20-B5

18 | Abmessungen und zusétzliche Informationen finden Sie im Katalog der
jeweiligen Serie unter www.smc.eu


https://www.smc.eu/en-eu/products/compact-vacuum-pad-zp3-u-um~138697~cfg?partNumber=ZP3-015UN


Vakuumsauger
SMC Ldsungen im Vakuumbereich

Kompakter Vakuumsauger
mit Faltenbalg
® Serie ZP3-[1B

Saugerdurch-
messer @
(mm]
015
02
035
04
06
08
10
13
16

Saugerdurch-
messer @
[mm]
015
02
035
04
06

08
10

16

NBR
ZP3-015BN @
ZP3-02BN @
ZP3-035BN @
ZP3-04BN @
ZP3-06BN @
ZP3-08BN @
ZP3-10BN @
ZP3-13BN @
ZP3-16BN @

AuBengewinde @ a

ZP3A-T2-A5

ZP3A-T3-A5

@ Lagerhaltige Artikel.

AnschlussgroBe

Silikon
ZP3-015BS @
ZP3-02BS @
ZP3-035BS @
ZP3-04BS @
ZP3-06BS @
ZP3-08BS @
ZP3-10BS @
ZP3-13BS @
ZP3-16BS @

Adapter @

Anschlussart

ZP3A-T2-B5

M5 x 0,8

ZP3A-T3-B5

Innengewinde @ b

- Material:

- NBR: Hohe Bestandigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und
Abriebfestigkeit. Kann in einer breiten Palette von Anwendungen
eingesetzt werden. Farbe: schwarz, Harte: 60 Sh A, Temperaturbereich:
0 bis 120 °C

- Leitfahiges NBR: Hohe Bestandigkeit gegen Kohlenwasserstoffe
und Abriebfestigkeit. Kann in einer breiten Palette von Anwendungen
eingesetzt werden. Farbe: schwarz, Temperaturbereich: 0 bis 100 °C.
Spezifischer Durchgangswiderstand max. 10* [Qcm]

- Urethan: Ausgezeichnete mechanische Festigkeit und hervorragende
Abriebfestigkeit. Hervorragende Ozonbestandigkeit. Temperaturbereich:
0 bis 60 °C

- FKM: Kann in einer breiten Palette von Anwendungen eingesetzt
werden. Hervorragende Abriebfestigkeit, Hitzebestandigkeit,
Ozonbesténdigkeit, chemische Bestandigkeit und Olbestandigkeit.
Farbe: schwarz, Harte: 60 Sh A, Temperaturbereich: 0 bis 250 °C

- Silikon: Hervorragende Saugleistung aufgrund der groBeren Flexibilitat.
GroBer Temperaturbereich. FDA- und Lebensmittelhygiene-Zertifizierung.
Farbe: wei3, Harte: 60 Sh A, Temperaturbereich: -30 bis 200 °C.

- Leitfahiges Silikon: Ausgezeichnete Hitze- und Kéltebestandigkeit,
hervorragende Ozonbestandigkeit. Farbe: schwarz, Temperaturbereich:
-10 bis 200 °C. Spezifischer Durchgangswiderstand max. 10* [Qcm].

- Anwendung: Flache, gerillte Sauger mit Rippen. Die Rippen verhindern
eine Verformung des Vakuumsaugers beim Greifen von schweren
und/oder groBen Werkstlicken. Die Nuten erleichtern das Losen des
Werkstlcks nach der Beférderung

- Andere Materialien, Anschlussadapter und StoBdampfer sind auf Anfrage
erhaltlich.

Schnelle Lieferung

Nur Vakuumsauger @
Material
Polyurethan FKM Leitendes NBR Leitendes Silikon
ZP3-015BU ZP3-015BF ZP3-015BGN ZP3-015BGS
ZP3-02BU ZP3-02BF ZP3-02BGN ZP3-02BGS
ZP3-035BU ZP3-035BF ZP3-035BGN ZP3-035BGS
ZP3-04BU ZP3-04BF ZP3-04BGN ZP3-04BGS
ZP3-06BU ZP3-06BF ZP3-06BGN ZP3-06BGS
ZP3-08BU ZP3-08BF ZP3-08BGN ZP3-08BS
ZP3-10BU ZP3-10BF ZP3-10BGN ZP3-10BGS
ZP3-13BU ZP3-13BF ZP3-13BGN ZP3-13BGS
ZP3-16BU ZP3-16BF ZP3-16BGN ZP3-16BGS
StoBdampfer ©
StoBdampfer-Ausfiihrung: verdrehgesichert (K) nicht verdrehgesichert (J)
) . Hub des ;
)
AnschlussgroBe Innengewinde StoBdamplers [mn] AnschlussgroBe  Vakuumanschiuss
ZP3B-T2A(J/K)3-B5
ZP3B-T2A(J/K)6-B5
ZP3B-T2A(J/K)10-B5
ZP3B-T2A(JB/K)15-B5 3
Msx08  ZPSB-T2AWB/K)20-BS 1% M8 x 0,75 M5 x 0,8
’ ZP3B-T2B(J/K)3-B5 15 ' '
ZP3B-T2B(J/K)6-B5 20

ZP3B-T2B(J/K)10-B5
ZP3B-T2B(JB/K)15-B5
ZP3B-T2B(JB/K)20-B5

SNc19

™


https://www.smc.eu/en-eu/products/compact-type-zp3-b~138708~cfg?partNumber=ZP3-02BN


Flacher Vakuumsauger mit Nut * Material:

- NBR: Hohe Bestandigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und

Serie ZPSE Typ UM Abriebfestigkeit. Kann in einer breiten Palette von Anwendungen
eingesetzt werden. Farbe: schwarz, Harte: 50 Sh A, Temperaturbereich:
@ 0 bis 120 °C

- Silikon: Hervorragende Saugleistung aufgrund der groBeren
Flexibilitat. GroBer Temperaturbereich. Farbe: weiB, Harte: 50 Sh A,
Temperaturbereich: -30 bis 200 °C.

- Abdruckfreies NBR: Ahnliche Eigenschaften wie Nitril, hinterlasst
aber nach dem Ansaugen keine Spuren auf den Werkstticken.
Herausragende Harte. Farbe: schwarz, Harte: 60 Sh A,
Temperaturbereich: 0 bis 120 °C.

- Anwendung: Flache, gerillte Sauger mit Rippen. Die Rippen verhindern
eine Verformung des Vakuumsaugers beim Ansaugen von schweren
und/oder groBen Werkstiicken. Die Nuten erleichtern das Losen des
WerkstUcks nach der Beférderung

- Andere Materialien, Anschlussadapter und StoBBdampfer sind auf Anfrage

erhaltlich.
Schnelle Lieferung
Nur Vakuumsauger @ Adapter @
Saugerdurch- .
messer @ Material Anschlussart
[mm] . ) ) Anschluss- ) Anschluss-
NBR Silikon Abdruckfreies NBR  AuBengewinde @ a gréBe Innengewinde @ b gréBe
32 ZP3E-32UMN @ ZP3E-32UMS @ ZP3E-32UMCL @
ZP3EA-PT1-B10 @
40 ZP3E-40UMN @ ZP3E-40UMS @ ZP3E-40UMCL ZP3EA-A10 @ M10 x 1 M10x 1,5
50 ZP3E-50UMN @ ZP3E-50UMS @ ZP3E-50UMCL ZP3EA-PT2-B10 @
63 ZP3E-63UMN @ ZP3E-63UMS @ ZP3E-63UMCL @
ZP3EA-PT3-B12 @
80 ZP3E-80UMN @ ZP3E-80UMS @ ZP3E-80UMCL
ZP3EA-A16 ® M16 x 1,5 M12 x 1,75
100 ZP3E-100UMN @ ZP3E-100UMS ZP3E-100UMCL ® ZP3EA-PT4-B12 @
125 ZP3E-125UMN @ ZP3E-125UMS ZP3E-125UMCL @ ZP3EA-PT5-B12 @
StoBdampfer ©
Saugerdurch- StoBdémpfer-Ausfiihrung: nicht verdrehgesichert
messer @
] Hub des
Innengewinde " StoBdampfers  AnschlussgréBe Vakuumanschluss
[mm]
82 ZP3EB-T1JB10 @
40 ZP3EB-T1JB30 @ M18 x 1,5
ZP3EB-T1JB50 @
50
10
63 30 Rc1/8
80  ZP3EB-T2JB10 ® 50
ZP3EB-T2JB30 ® M22 x 1,5
100 ZP3EB-T2JB50 ®
125
Zubehor
Saugerdurch- Dichtscheibe
messer @ Halter Platte Anschlag
[ M10 x 1 M16 x 1,5
32
ZP3EA-H1A @ ZP3EA-P1 @
40 ZP3EA-SW10 @ - ZP3EA-S1 @
50 ZP3EA-H2A @ ZP3EA-P2 @
63
50 ZP3EA-H3A @ ZP3EA-P3 @
- ZP3EA-SW16 @ ZP3EA-S2 @
100 ZP3EA-H4A @ ZP3EA-P4 @
125 ZP3EA-H5A @ ZP3EA-P5 @

20 | Abmessungen und zusatzliche Informationen finden Sie im Katalog der
jeweiligen Serie unter www.smc.eu index


https://www.smc.eu/en-eu/products/mark-free-vacuum-pad-with-groove-zp3e~138698~cfg?partNumber=ZP3E-32UMN


Vakuumsauger
SMC Ldsungen im Vakuumbereich

- Material:

- NBR: Hohe Bestandigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und
Abriebfestigkeit. Kann in einer breiten Palette von Anwendungen
eingesetzt werden. Farbe: schwarz, Harte: 50 Sh A, Temperaturbereich:
0 bis 120 °C

- Silikon: Hervorragende Saugleistung aufgrund der groBeren Flexibilitat.
GroBer Temperaturbereich. FDA- und Lebensmittelhygiene-Zertifizierung.
Farbe: weil3, Harte: 50 Sh A, Temperaturbereich: -30 bis 200 °C

- Abdruckfreies NBR: Ahnliche Eigenschaften wie Nitril, hinterlasst
aber nach dem Ansaugen keine Spuren auf den Werkstlcken.
Herausragende Harte. Farbe: schwarz, Harte: 60 Sh A,
Temperaturbereich: O bis 120 °C.

- Anwendung: Sauger mit 1,5-stufigem Faltenbalg, gerillt und gerippt. Die
Rippen verhindern eine Verformung des Vakuumsaugers beim Ansaugen
von schweren und/oder groBen Werkstticken. Die Nuten erleichtern das
L6sen des Werkstlicks nach der Beférderung. Die Faltenbalge gleichen
Héhenunterschiede aus und sorgen flr einen Dampfungseffekt beim

Vakuumsauger mit
Faltenbalg und Nut
® Serie ZP3E Typ BM

Ansaugen.
. Anolllerle Materialien, Anschlussadapter und Sto BCE&q%f‘eéﬁg\(il_%g éArrJF_?&e
erhaltlich.
Nur Vakuumsauger @ Adapter @ "
Saugerdurch- .
messer @ Material Anschlussart
fm] NBR Silikon Abdruckfreies NBR AuBergeawmde AnschlussgroBe  Innengewinde @ b AnschlussgroBe
32 ZP3E-32BMN @  ZP3E-32BMS @  ZP3E-32BMCL @ ZP3EA-PT1-B10
40 ZP3E-40BMN @  ZP3E-40BMS ®  ZP3E-40BMCL  zpapa_a10 @ M10 x 1 e M10x 1,5
50  ZP3E-50BMN @  ZP3E-50BMS ®  ZP3E-50BMCL ZPORAPT2-BI0
63 ZP3E-63BMN ®  ZP3E-63BMS @  ZP3E-63BMCL @ ZP3EA-PT3-B12
80 ZP3E-80BMN @ ZP3E-80BMS @ ZP3E-80BMCL ®
100  ZP3E-100BMN @ ZP3E-100BMS  ZP3E-100BMCL @ ZVJSEA-A16 @ MIBx 15 |ZPIEA-PTS-BI2 M12x1,75
125  ZP3E-125BMN ® ZP3E-125BMS  ZP3E-125BMCL @ ZPoRAPTE-BIZ
1) Fur die Montage des Gewindeadapters werden eine Platte, ein Befestigungselement und ein Anschlag benétigt (siehe Tabelle unten).
StoBdampfer @
Saugerdurch- StoBdampfer-Ausfiihrung: nicht verdrehgesichert
messer @ P TS 9 9
[mm] il ub des "
Innengewinde StoBcampfers ] AnschlussgroBe Vakuumanschluss
2
8 ZP3EB-T1JB10 @
40 ZP3EB-T1JB30 ® M18x 1,5
ZP3EB-T1JB50 @
50
10
63 30 Rc1/8
80  ZP3EB-T2JB10 @ 50
ZP3EB-T2JB30 @ M22 x 1,5
100 zP3EB-T2JB50 ®
125
1) Fur die Montage des Gewindeadapters und des StoRdampfers werden eine Platte,
ein Befestigungselement und eine Dichtscheibe bendtigt.
2) Mehrere StoBdampfer kdnnen mit demselben Vakuumsauger kompatibel sein.
Zubehor
Saugerdurch- Dichtscheibe
messer @ Halter Platte Anschlag
[mm M10 x 1 M16x 1,5
32
ZP3EA-H1A ® ZP3EA-P1 @
40 ZP3EA-SW10 ® - ZP3EA-S1 @
50 ZP3EA-H2A @ ZP3EA-P2 @
63
. ZP3EA-H4A @ ZP3EA-P4 @
- ZP3EA-SW16 @ ZP3EA-S2 @
100 ZP3EA-H5A @ ZP3EA-P5 @
125 ZP3EA-H6A @ ZP3EA-P6 @
@ Lagerhaltige Artikel. %SNC 21


https://www.smc.eu/en-eu/products/mark-free-with-groove-zp3e~138707~cfg?partNumber=ZP3E-32BMN


Flacher Vakuumsauger,
FDA-konform
@ Serie ZP3P Typ PT

Nur

- Material:

- Silikon mit FDA- und Lebensmittelhygiene-Zertifizierung. Farbe: blau
fist bei der Sichtprtfung auf Verunreinigungen gut erkennbar, Harte:
40 Sh A, Temperaturbereich: -30 bis 200 °C.

- Anwendung: zum Greifen von Folien und Taschen in der

Nahrungsmittelindustrie. Die diinne Randleiste des Saugers ermdglicht
eine perfekte Anpassung an leicht verformbaren Oberflachen und damit
eine hervorragende Saugleistung.

- Weitere Anschlussadapter sind auf Anfrage erhaltlich.

Schnelle Lieferung

Vakuumsauger @ Adapter @ StoBdampfer ©
Sa:ggiigrgh— Material Anschlussart StoBdampfer-Ausfiihrung: nicht verdrehgesichert
[mm] q ] Hub des i
Silikon AUEENERHINEE AnschlussgroBe ITERERITED AnschlussgroBe Innengewinde ! StoBdémpfers  AnschlussgroBe i
Oa (279) ] anschluss
20 ZP3P-20PTSF @ -
ZP3PA-TI-AG1®  G1/8  ZP3PA-Ti-B5@ M5  2PB2KI0-B5@ M10x 1 M5
25 ZP3P-25PTSF @ ZPB2K20-B5 @ 10
35 ZP3P-35PTSF @ . 20
ZP3PA-T2-AG2®  Gi/4  ZP3PA-T2-Be Mg  2PB3KI0-BOT @ Mi4x1  Rcl/8

50 ZP3P-50PTSF @

1) Mehrere StoBdampfer kdnnen mit demselben Vakuumsauger kompatibel sein.

Vakuumsauger, 2,5- und 5,5-stufiger

Faltenbalg, FDA-konform
Serie ZP3P Typ JT
@

Saugerdurch- Nur Vakuumsauger @
messer @ Material
[mm] . ) .
Slikon AuBengewinde @ a AnschlussgroBe
20 ZP3P-20JT2SF-WM @ ZP3PA-T1JT-AGO1@ G1/8
32 ZP3P-32JT2SF-WM @
ZP3PA-T2JT-AG0O2@ G1/4
50 ZP3P-50JT2SF-WM @
20 ZP3P-20JT5SF-WG @
ZP3PA-T1JT-AGO1@ G1/8
25 ZP3P-25JT5SF-WG @
32 ZP3P-32JT5SF-WG @
40 ZP3P-40JT5SF-WG @ ZP3PA-T2JT-AG02@ G1/4

50 ZP3P-50JT5SF-WG @

22 | Abmessungen und zusatzliche Informationen finden Sie im Katalog der
jeweiligen Serie unter www.smc.eu

ZPB3K20-B01 @

- Material:

- Silikon mit FDA- und Lebensmittelhygiene-Zertifizierung. Farbe: blau
ist bei der Sichtprtfung auf Verunreinigungen gut erkennbar, Harte:
40 Sh A, Temperaturbereich: -30 bis 200 °C.

- Anwendung: zum Greifen von Taschen und Beuteln in der

Nahrungsmittelindustrie. Diinne Randleiste mit Winkelmanschette, die
sich beim Ansaugen zurlickzieht und eine hervorragende Saugleistung
bietet.

« Andere Anschlussadapter sind auf Anfrage erhaltlich.

Schnelle Lieferung

Adapter @
Anschlussart
Innengewinde @ b AnschlussgroBe  Modell mit Schnellanschluss @ ¢~ AnschlussgroBe

ZP3PA-T1JT-BGO1 @ G1/8 ZP3PA-T1JT-A16-08@ © 8.
Steckverbindung

ZP3PA-T2JT-BG02 @ G1/4 ZP3PA-T2JT-A20-10@ © 1(.)
Steckverbindung

ZP3PA-T1JT-BGO1 @ G1/8 ZP3PA-T1JT-A16-08@ 0 8.
Steckverbindung

@10

ZP3PA-T2JT-BG02 @ G1/4 ZP3PA-T2JT-A20-10@ .
Steckverbindung


https://www.smc.eu/en-eu/products/with-groove-fda-compliant-zp3p~159155~cfg?partNumber=ZP3P-20PTSF

https://www.smc.eu/en-eu/products/2-5-stage-bellows-with-guide-attachment-zp3p-jt~165702~cfg?partNumber=ZP3P-20JT2SF-WM


Vakuumsauger
SMC Ldsungen im Vakuumbereich

Flacher, abriebfester Vakuumsauger

Serie ZP3C N’Ey'v
>

- Material:

- FS-61, Fluorkautschuk: verbesserte Abriebfestigkeit.
Hérte: 60 Sh A.

- Anwendung: flr das Werksttickhandling von Wellpappe usw., wenn

Abriebfestigkeit erforderlich ist

- Weitere Anschlussadapter sind auf Anfrage erhaltlich.

Adapter @

Anschlussart

Saugerdurch- Nur Vakuumsauger @
messer @ Material
[mm] , .
FS-61 AuBengewinde @ a AnschlussgroBe
40 ZP3C-40CFS
ZP3CA-T4-AGO02 @ G1/4
50 ZP3C-50CFS
StoBdampfer @
Saugerdurch- StoBdampfer-Ausflihnrung: verdrehgesichert
messer @ Hub des
fm] Innengewinde ! StoBdampfers  AnschlussgroRe kL
anschluss
[mm]
ZP3EB-T1JB10 @ 10
40 ZP3EB-T1JB20 20
ZP3EB-T1JB30 ® 30
M18 x 1,5 Rc1/8
ZP3EB-T1JB10 @ 10
50 ZP3EB-T1JB30 ® 30
ZP3EB-T1JB50 @ 50

1) Mehrere StoBdampfer kdnnen mit demselben Vakuumsauger kompatibel sein.

Abriebfester Vakuumsauger
mit Faltenbalg

Serie ZP3C New

@

Innengewinde @ b AnschlussgréBe

ZP3CA-T4-BG02 @ G1/4
Zubehor
Pad
diameter @ Filtersieb "
[mm]

ZPMF-60-D18 @

1) Filtersieb nur bei Verwendung eines Adapters verfugbar.

- Material:
- FS-61, Fluorkautschuk: verbesserte Abriebfestigkeit. Harte: 60 Sh A.
- Anwendung: fur das WerkstUckhandling von Wellpappe usw., wenn

Abriebfestigkeit erforderlich ist

- Weitere Anschlussadapter sind auf Anfrage erhaltlich.

Adapter @

Anschlussart

Saugerdurch- Nur Vakuumsauger @
messer @ Material
[mm] , .
FS-61 AuBengewinde @ a AnschlussgroBe
32 ZP3C-32BFS ZP3CA-T3-AGO1 @ G1/8
40 ZP3C-40BFS
ZP3BA-T4-AG02 @ G1/4
50 ZP3C-50BFS
StoBdampfer ©
Saugerdurch- StoBdémpfer-Ausfiihrung: verdrehgesichert
messer @ Hub es
fm] Innengewinde " StoBdampfers  AnschlussgroBe LI
anschiuss
mm]
ZP3EB-T1JB10 @ 10
32 ZP3EB-T1JB20 20
ZP3EB-T1JB30 @ 30
3 JB30 M18 x 1,5 Rc1/8
40 ZP3EB-T1JB10 @ 10
ZP3EB-T1JB30 @ 30
50 ZP3EB-T1JB50 ® 50

1) Mehrere StoBdampfer kénnen mit demselben Vakuumsauger kompatibel sein.

@ Lagerhaltige Artikel.

Innengewinde @ b AnschlussgréBe

ZP3CA-T3-BG01 @ G1/8
ZP3BA-T4-BG02 @ G1/4
Zubehor
Saugerdurch-
messer @ Filtersieb "
[mm]
32 ZPMF-60-D11 @

ZPMF-60-D18 @

1) Filtersieb nur bei Verwendung eines Adapters verfugbar.

O
:

23


https://www.smc.eu/en-eu/products/abrasion-resistant-zp3c~170289~cfg?partNumber=ZP3C-40CFS

https://www.smc.eu/en-eu/products/abrasion-resistant-zp3c-b~170290~cfg?partNumber=ZP3C-40BFS


- Material:

Vakuumsauger, Glockensauger mit
rutchfesten Eigenschaften
Serie ZP3M New

- Anwendung:

- Geeignet fir Werkstticke mit Olfilm
- Verhindert das Abrutschen des Werkstlcks, hohe horizontale Haltekraft

- Glockensauger kann gekrimmte Werkstlcke fassen.
- Weitere Anschlussadapter sind auf Anfrage erhaltlich.

AnschlussgréBe

M14x1,0

Saugerdurch- Sauger + Adapter @ "
messer @ Material Anschlussart
fmmi AuBengewinde @ a  AnschlussgréBe  Innengewinde @ b
32 ZP3M-T32RFS-A10 ZP3M-T32RFS-B14
40 ZP3M-T40RFS-A10 M10x 1,0 ZP3M-T40RFS-B14
50 ZP3M-T50RFS-A10 ZP3M-T50RFS-B14
63 FeeT ZP3M-T63RFS-A16 ZP3M-T63RFS-B14
80 ZP3M-T80RFS-A16 M16 x 1,5 ZP3M-T8ORFS-B14
100 ZP3M-T100RFS-A16 ZP3M-T100RFS-B14

1) Adapter und Sauger sind verklebt miteinander und kénnen nicht zerlegt werden

StoBdampfer @
Saugerdurch- StoBdampfer-Ausfiihrung: verdrehgesichert
messer @ Hub des
fmmi Innengewinde StoBdampfers  AnschlussgroBe :::cuhﬁ.s
(mm]
32 ZP3EB-T1JB10 @
40 ZP3EB-T1JB30 @ M18x 1,5
50 ZP3EB-T1JB50 @ 10
30 Rc1/8
6 zpseB-T20B10 @ 50
80 ZP3EB-T2JB30 @ M22 x 1,5
100 ZP3EB-T2JB50 @

1) Mehrere StoBdampfer kdnnen mit demselben Vakuumsauger kompatibel sein.

Zubehor

Saugerdurch-
messer @
[mm]

32

40

50

63

80
100

Filtersieb "

ZPMF-60-D13

ZPMF-60-D18 @

1) Filtersieb nur bei Verwendung eines Adapters
verfugbar.

24 | Abmessungen und zusatzliche Informationen finden Sie im Katalog der

jeweiligen Serie unter www.smc.eu

Vierkant-Adapter
ZP3M-T32RFS-S32
ZP3M-T40RFS-S32
ZP3M-T50RFS-S32
ZP3M-T63RFS-S32
ZP3M-T80RFS-S32
ZP3M-T100RFS-S32

- FS-61, Fluorkautschuk: verbesserte Abriebfestigkeit. Harte: 60 Sh A.

AnschlussgréBe

31,8



Vakuumsauger
SMC Ldsungen im Vakuumbereich

Weitere Vakuum-Handling-Losungen

Kontaktloser Greifer, Bernoulli- e
AUSfUhrung - Kunststoff: leichte Ausflhrung
\ — - Rostfreier Stahl: fur die Nahrungsmittelindustrie und als
Seﬂe ZNC NEW Korrosionsschutz.
@ - Anwendung: fUr den Adsorptionstransfer von diinnem Gewebe, Folien,

Leiterplatten usw.
- Weiteres Zubehor ist auf Anfrage erhaltlich.

AUBENUICN- 1o ekt bei
Gehdusematerial ~ Bestell-Nr. messer des AnschlussgroBe  Gewicht [g] Betriebsdruck
i 0,5 MPa [N]
Gehé&uses [mm]
ZNC20 20 5,2 12
ZNC30 30 10,7 27
M5 x 0,8
Aluminium ZNC40 40 13,8 48
ZNC60 60 28,3 110
ZNC80 80 65 Rc1/8 193
ZNC20P 20 5,2 7
ZNC30P 30 10,7 17
M5 x 0,8
Kunststoff ZNC40P 40 13,8 30 0,1 bis 0,5 MPa
ZNC60P 60 28,3 67
ZNC80P 80 65 Rc1/8 119
ZNC20S 20 52 34
ZNC30S 30 10,7 77
M5 x 0,8
Rostfreier Stanl = ZNC40S 40 13,8 139
ZNC60S 60 28,3 323
ZNC80S 80 65 Rc1/8 568
Zubehor Beschreibung
PSE541-M5-X2  Drucksensor
ZNCM-PN1 NBR-Anschlag (20, 30)
ZNCM-PN2 NBR-Anschlag (40, 60, 80)
ZNCM-PS1 Silikon-Anschlag (20, 30)
ZNCM-PS2 Silikon-Anschlag (40, 60, 80)
ZNCM-30VP

ZNCM-40VP Kunststoff Abdeckung
ZNCM-60VP flr Schwingungsunterdriickung

ZNCM-80VP
ZNCM-20VS
ZNCM-30VS
ZNCM-40VS
ZNCM-60VS
ZNCM-80VS

Rostfreier Stahl Abdeckung
flr Schwingungsunterdriickung

@ Lagerhaltige Artikel. 25

O
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https://www.smc.eu/en-eu/products/znc~168805~nav?productId=168804&partNumber=ZNC30


H - Hebekraft von bis zu 44 N bei geringem Luftverbrauch
Kontaktloser Greifer,
’ - Breite GroBenauswahl. Von @ 20 bis @ 100

Zykl on -Ausfu h run g - Maximaler Ansaugabstand zum Werkstlck: 10 mm
. - Fettfrei
@ Serle >< | 661 'A - Kann zerlegt werden, um die internen Komponenten zu reinigen.
AUBENAUICN- ot ok rat e
Ausflihrung Bestell-Nr. messer des 0,5 MPa N] AnschlussgroBe  Gewicht [g] Betriebsdruck
Gehéuses [mm] '
XT661-2A-R
@20 4,3 12,5
XT661-2A-L
XT661-4A-R
@ 40 14 M5 x 0,8 49
XT661-4A-L
XT661-6A-R
Zyklon-Ausfihrung @ 60 21 114
XT661-6A-L
XT661-8A-R
@80 26 Rc1/8 0,01 bis 0,5 MPa
XT661-8A-L Rei/s
c
XT661-10A-R
@100 44 310
XT661-10A-L
XT661-2A-R-X260
. @20 1,4 1,33
Zyklon-Ausflihrung - XT661-2A-L-X260
mit niedrigem XT661-3A-R-X260 21,6
" : 1- -R-
Gehéausequerschnitt 025 5 013
XT661-3A-L-X260
Magnetg relfer - Haltekraft von bis zu 120 N (Werkstuckdicke 1,4 mm)

- Halt Werkstlicke auch bei unterbrochener Druckluftversorgung
Serie MH M—X64OO - Resthaltekraft von max. 0,3 N
— - Die Haltekraft kann durch Andern des elastischen Rings angepasst werden
@ - Der elastische Ring ist aus fluoriertem Gummi
- Montage auf 3 Seiten
- Signalgebermontage mdglich

Bestell-Nr. Gewinde Haltekraft [N]
MHM-32D1-X6400 ® 80N
MHM-32D2-X6400 R1/8 50 N
MHM-32D3-X6400 30N

26 | Abmessungen und zusatzliche Informationen finden Sie im Katalog der
jeweiligen Serie unter www.smc.eu index


https://www.smc.eu/en-eu/products/cyclone-type-xt661~128119~cfg?partNumber=XT661-4A-L

https://www.smc.eu/en-eu/products/magnetic-gripper-mhm-x6400~138779~cfg?partNumber=MHM-32D1-X6400


Vakuumsauger
SMC Ldsungen im Vakuumbereich

Magnetgreifer, High-Performance
Serie MHM
@

- Kein Luftverbrauch wahrend der Bewegung

- Haltekraft: max. 1000 N (& 50, WerkstUckdicke 6 mm)

- Kompatibel mit gelochten Teilen oder Teilen mit unregelméaBiger Oberflache
- Die Haltekraft kann mit einer Einstellschraube angepasst werden (optional)
- Schutz vor Herabfallen: Halt Werkstlicke auch bei unterbrochener

Druckluftversorgung

- Signalgebermontage moglich

Bestell-Nr. Gewinde It i Haltekraft [N] Zubehor Beschreibung
Einstellschraube
) D-M9BV Elektronischer Signalgeber, 2-Draht
MHM-16D Nein
50N D-M9NV Elektronischer Signalgeber, 3-Draht NPN
MHM-16D1 Ja
M5 x 0,8 ) D-M9PV Elektronischer Signalgeber, 3-Draht PNP
MHM-25D Nein
200N D-M9BWV  Elektronischer Signalgeber, 2-Draht (mit 2-farbiger Anzeige)
MHM-25D1 Ja
) D-M9NWV Elektronischer Signalgeber, 3-Draht NPN (mit 2-farbiger Anzeige)
MHM-32D Nein
500N D-M9PWV Elektronischer Signalgeber, 3-Draht PNP (mit 2-farbiger Anzeige)
MHM-32D1 Ja
Rc1/8 i MHM-A1613 SaugergroBe 16
MHM-50D Nein
1000 N MHM-A2513 SaugergroBe 25
MHM-50D1 Ja
MHM-A3213 SaugergrofBe 32
1) WerkstUckdicke: 6 mm.
MHM-A5013 SaugergroBe 50
Mag netg relfer fur - Integration von El?ktromagnetlventll, Magnetgreifer, Signalgeber und
Montageflansch flir kollaborative Roboter
kOIIaboratlve Roboter - Elektrische AnschlUsse bereits vorbereitet
- Kompatible Varianten mit Universal Robot, Omron Techman™, Fanuc
. —} ’ ’
Serie MHM-X7400A CRX, Mitsubishi MELFA ASSISTA, Yaskawa MOTOMAN
@ - Haltekraft 200 N (Werkstuckdicke 6 mm)
- Schutz vor Herabfallen: Halt Werkstticke auch bei unterbrochener
Druckluftversorgung
Klemmbkraft [N] )
Bestell-Nr. Cobot-Hersteller Werkstiickdicke: Werkstiickdicke: Druc[:’\l;ltF))tzr]elch Gewicht [g] Anschluss
2mm 6 mm
MHM-25D-X7400A Universal Robot M8, 8-poliger Anschluss (Buchse)
MHM-25D-X7400A-TM Omron Techman T™M 590 M8, 8-poliger Anschluss (Stecker)
MHM-25D-X7400A-CRX Fanuc CRX M8, 8-poliger Anschluss (Buchse)
MHM 25D X74 00A" MELFA ASSISTA 160 N 200 N 02 bis 0.6 M8, 8-poliger Anschluss (Stecker)
MHM 25D X7400A" MOTOMAN HC10 780
MHM 25D X7400A" MOTOMAN HC10DT 800 Molex 51227-0800
MOTOMAN
MHM 25D X7400A-DTP 1 0p7P/20DTP/20DTP

1) Werkstlckdicke: 6 mm.

@ Lagerhaltige Artikel.

svC | ¥

™
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Vakuum-Greifereinheit
fur kollaborative Roboter

Serie ZXP-X1
@®

- Integration von Vakuumerzeuger, Versorgungs-/Bellftungsventil,

Druckschalter, Saugern und Montageflansch flr kollaborative Roboter

KAWASAKI duAro

integriertem Display mdéglich.

ZXP7 - 01[ZP][20][U)[N][]- X1 -[ASSISTA?

o o 6 @
(@ GroéBe der Einheit
Symbol GroBe
7 75 mm

(@ Form der Vakuumsauger-Platte

Symbol Form
A 42 mm x 42 mm
N Ohne Platte?
Mit Flansch

e

2) Kunden, die sich fur das Produkt ohne Befestigungsplatte flr die
Vakuumsauger entscheiden, mussen selbst eine Platte bereitstellen,

Ohne Flansch

®
Q
@

OE T

si)

die den Befestigungsdimensionen entspricht.

(® Cobot-Hersteller

Symbol Kompatibler Hersteller

Mitsubishi MELTA ASSISTA, KAWASAKI Heavy Industries,
Ltd.:Dual-Arm SCARA Robot [duAro1,2]

01 Universal robot 3(e), 5(e), 10(e), 16e
YASKAWA Electric Corporation: MOTOMAN-HC10DT-

" MOTOMAN-HC10DTP
12 MOTOMAN-HC10DTP MOTOMAN-HC20DTP MOTOMAN-
HC20SDTP
21 Fanuc: Serie CRX
41 Omron Techman: TM5, TM12, TM14
(@ Saugerserie
Symbol Serie
ZP Standard

ZP3P Faltenbalgmodell fur Folienverpackungsteile

- Ohne Sauger

28 | Abmessungen und zusatzliche Informationen finden Sie im Katalog der

jeweiligen Serie unter www.smc.eu

1) Nur fur die Auswahl von MELFA ASSISTA.

(® GroBe der Sauger
Symbol  Saugerdurchmesser
8 08
10 @10
13 013
16 @16
20 @20
(® Saugerform
Symbol Ausfiihrung
U Flach
C Flach mit Rippen
B Faltenbalg
uT Schmal, flach
J Mehrfach-Faltenbalg
JT2 2,5-stufiger Faltenbalg
JT5 5,5-stufiger Faltenbalg
- Ohne Sauger

@ Saugermaterial

Symbol Saugerdurchmesser
N NBR
S Silikon (weiB)
U Polyurethan
F FKM
SF Silikon (weiB)
- Ohne Sauger

Zubehor

Symbol Ausflihrung
- Finger-Anbauteil
M Mit Filtersieb

- Elektrische Anschllsse bereits vorbereitet
- Kompatible Varianten mit Universal Robot, Omron Techman™,
Fanuc, CRX, Mitsubishi MELFA ASSISTA, Yaskawa MOTOMAN,

- GroBe Auswahl an Durchmessern und Materialien
- Integration von Vakuumsicherungsventilen und Vakuum-Schalter mit

Symbol
25
B25
B30
32

Saugerdurchmesser

Ohne Sauger


https://www.smc.eu/en-eu/products/vacuum-gripper-for-collaborative-robots~165591~nav?productId=165593&partNumber=ZXP7A01-X1


Vakuumsauger
SMC Ldsungen im Vakuumbereich

ZXP7(ANO1 - [0 - X

(ORONONONG

@ Saugerserie (@ Saugerdurchmesser [mm] ® Saugerform @ Saugermaterial (® Anbauteil
8 U
8 B
10
13 uT
16
10
13
16

20
25
32
10
13
ZP 16 O
20
25
32
10
13
16
20
25
32
20 uT
16
B25 J
B30

20
JT2

32
ZP3P SF M

20
25 JT5 —
32

1) Wahlen Sie das Saugermaterial aus den Optionen in Tabelle 7 aus.

@ Lagerhaltige Artikel.
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Vakuumsauger mit Adapter

Bestell-Nr.

ZPTO8UL-A6
ZPTO8B[I-A6
ZPT10UTCI-A6
ZPT13UTCI-A6
ZPT16UTI-A6
ZPG10ULI-7A-X2
ZPG13U-7A-X2
ZPG16U-7A-X2
ZPG20U-7A-X2
ZPG25U-7A-X2
ZPG32U[-7A-X2
ZPG10C-7A-X2
ZPG13C-7A-X2
ZPG16C-7A-X2
ZPG20C[I-7A-X2
ZPG25CLI-7A-X2
ZPG32CLI-7A-X2
ZPG10B[I-7A-X2
ZPG13B[I-7A-X2
ZPG16B[]-7A-X2
ZPG20B[]-7A-X2
ZPG25B[]-7A-X2
ZPG32B[]-7A-X2
ZPG20UTOI-7A-X2
ZPG16J[]-7A-X2
ZPGB25JJ-7A-X2
ZPGB30J-7A-X2

ZP3PG20JT2SF- 7A-X2

ZP3PG20JT2SF- M-7A-X2

ZP3PG32JT2SF- 7A-X2

ZP3PG32JT2SF- M-7A-X2

ZP3PG20JT5SF- 7A-X2

ZP3PG25JT5SF- 7A-X2

ZP3PG32JT5SF- 7A-X2

[J: Wéhlen Sie das Saugermaterial aus den Optionen in Tabelle 7 aus.

30

Gewicht pro Material des Vakuumsaugers (g/Vakuumsauger)

N (NBR)

10

10

11

14

14
18

S/SF (Silikon)

10

"

10

i

Ia
12
15

15
19

21

48

23

25

54

U (Polyurethan)

12
15

15
19

F (FKM)

10
"
12

"

12

13
14
18

18
25

Adapter
(Vakuumanschluss)
M6 x 1 Gewinde

ZPT1-A6

ZPT2-7A-X2

ZPT3-7A-X2

ZPT2-7A-X2

ZPT3-7A-X2

ZPT2-7A-X2

ZPT3-7A-X2

ZPT1-A6
ZPT2-7A-X2

ZPT3-7A-X2

ZP3PA-T1JT- 7A-X2

ZP3PA-T2JT- 7A-X2

ZP3PA-T1JT- 7A-X2

ZP3PA-T2JT- 7A-X2

Sauger

ZPo8UL]
ZP08BLI
ZP10UTO
ZP13UTO
ZP16UTC]
ZP10ud
ZP13UJ
ZP16U]
ZP20Ul]
ZP25U0]
ZP32Uul]
ZP10CO
ZP13C
ZP16Cl]
ZP20C]
ZP25C[]
ZP32CL]
ZP10BI
ZP13BI
ZP16BL]
ZP20B[]
ZP25B[]
ZP32B[]
ZP2-20UTO
ZP2-16J]
ZP2-B25J0]
ZP2-B30J0J
ZP3P- 20JT2SF-W

ZP3P-20JT2SF- WM

ZP3P- 32JT2SF-W

ZP3P-32JT2SF- WM

ZP3P- 20JT5SF-WG

ZP3P-25JT5SF- WG

ZP3P-32JT5SF- WG



Vakuumsauger
SMC Ldsungen im Vakuumbereich

- Der zweistufige Vakuumerzeuger und der Vakuumsauger bilden eine

Vakuumsauger mit Vakuumerzeuger

Einheit
Sel’ie ZH P - Das Volumen der Vakuumschaltung wird auf ein Minimum reduziert
@ - Ausfuhrung mit oder ohne Vakuumerzeuger
- 3 Anschlusse fur die Verbindung:
- Druckschalter

- Verteiler fUr Vakuumunterbrechung

- Reihenschaltung von mehreren ZHP-Einheiten ohne Vakuumerzeuger.
- Verriegelungsstruktur flr einen schnellen und einfachen Austausch der

Vakuumsauger - Die Saugleistung wurde um 50 % verbessert und der

Verbrauch um 30 % reduziert. (Im Vergleich zu einem einstufigen SMC-

Vakuumerzeuger.)
Durchmesser : et Ne?]ﬁsglfgée/ Versorgungs- .
des ?&lﬁfrs@ Saugerform Bestell-Nr. Saugermaterial Verbindung . Vakuumerzeuger  anschluss [P Entlliftung
[mm]
Faltenbalgausfihrung mit Nut  ZHP63BMNB-07C6S @
Flache Ausfihrung mit Nut  ZHP63UMNB-07C6S 007
o Faltenbalgausfihrung mit Nut  ZHP63BMNB-10C6S @
Flache Ausfihrung mit Nut = ZHP63UMNB-10C6S NBR o0
Faltenbalgausfihrung mit Nut  ZHPS8OBMNB-12C6S @ ~ (Schwarz)? oin
Flache Ausfihrung mit Nut ~ ZHP80UMNB-12C6S
50 Faltenbalgausfihrung mit Nut  ZHP8OBMNB-15C6S @
Flache Ausfihrung mit Nut = ZHP80UMNB-15C6S o158
Faltenbalgausfihrung mit Nut  ZHP63BMSB-07C6S
Flache Ausfihrung mit Nut ~ ZHP63UMSB-07C6S oor
o8 Faltenbalgausfihrung mit Nut ZHP63BMSB-10C6S
Flache Ausfiihrung mit Nut  ZHP63UMSB-10C6S Siikon  AuBenge- o oo o6 Entigftung mit
Faltenbalgausfihrung mit Nut  ZHP80BMSB-12C6S (weiB) winde Schalldampfer
Flache Ausfihrung mit Nut ~ ZHP80UMSB-12C6S o1
%0 Faltenbalgausfiihrung mit Nut  ZHP80BMSB-15C6S
Flache Ausfihrung mit Nut = ZHP80UMSB-15C6S o1o
Faltenbalgausfiihrung mit Nut  ZHP63BMUB-07C6S
Flache Ausfiihrung mit Nut ~ ZHP63UMUB-07C6S 007
o Faltenbalgausfiihrung mit Nut  ZHP63BMUB-10C6S 210
Flache Ausfihrung mit Nut ~ ZHP63UMUB-10C6S Urethan
Faltenbalgausfihrung mit Nut  ZHPSOBMUB-12C6S (braun)” oo
Flache Ausfihrung mit Nut ~ ZHP80UMUB-12C6S
50 Faltenbalgausfihrung mit Nut  ZHP80BMUB-15C6S 015

Flache Ausflihrung mit Nut

ZHP80UMUB-15C6S

1) Ersetzen Sie das Ende der Referenz nach dem ,-“ durch ,-00%, um die Referenz ohne Vakuumerzeuger zu erhalten (z. B. ZHP63BMNB-07C6S wird zu ZHP63BMNB-00).

™
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Bestell-Nr.
ZP3E-63BMN
ZP3E-80BMN
ZP3E-63BMS
ZP3E-80BMS
ZP3E-63BMU
ZP3E-80BMU
ZP3E-63UMN
ZP3E-80UMN
ZP3E-63UMS
ZP3E-80UMS
ZP3E-63UMU
ZP3E-80UMU

Saugerform
ZHPB3
ZHP80
ZHPB3
ZHP80
ZHPB3
ZHP80
ZHPB3
ZHP80
ZHPB3
ZHP80
ZHP63
ZHP80

Versorgungsanschluss [P]

Nur Vakuumsauger: Faltenbalgausftihrung
mit Nut

Nur Vakuumsauger: flache Ausfihrung mit
Nut

32 | Abmessungen und zusatzliche Informationen finden Sie im Katalog der
jeweiligen Serie unter www.smc.eu

Saugermaterial

Saugermaterial:

NBR

Saugermaterial:

Silikon

Saugermaterial:

Urethan

Saugermaterial:

NBR

Saugermaterial:

Silikon

Saugermaterial:

Urethan



Vakuumerzeuger____

Vakuumeinheit, Vakuumerzeuger-System/
System fiir Vakuumpumpen

Serie ZK2LIA ... ... ... 34
Vakuumeinheit, Mehrstufen-
Vakuumerzeuger

SerieZL .. ... ... 36
Vakuumeinheit fur Feldbussystem

SerieZKJ . ... ... 38
Kompakte Vakuumeinheit

Serie ZQ-A . . ... 40

Vakuumerzeuger, Kompaktversion/
Inlineausfiihrung

SerieZHUIA ... ... ... 42
Vakuumerzeuger, Inlineausfiihrung
Serie ZULIA . ... ... ... ... 45

Vakuumerzeuger, vollstandig
aus rostfreiem Stahl

Serie ZHUILI-X267 . .. ... .. ... ... 45
Volumenstromverstarker
SerieZHV . . . ... 46

™
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Vakuumeinheit, Vakuumerzeuger-
System/System flir Vakuumpumpen

Serie ZK2OA B )

®

Der Luftverbrauch wird durch die Energiesparfunktion
um bis zu 93 % reduziert.
- Der Ausgang des Vakuumschalters 6ffnet und deaktiviert das Versorgungsventil,

wenn das Vakuumniveau erreicht ist, wodurch der Luftverbrauch reduziert wird.
Das Vakuumniveau wird dann durch das Ruckschlagventil aufrechterhalten.
Das Versorgungsventil wird reaktiviert, wenn das Vakuumniveau sinkt und den
voreingestellten Druckgrenzwert am Vakuumschalter erreicht.

- Der zweistufige Vakuumerzeuger reduziert den Luftverbrauch und erhdht

den Saugvolumenstrom.

- Versorgungsventil mit Selbsthaltefunktion méglich.

- 2 x 2/2-Wege-Ventil (Versorgungs-/Beltftungsventil): Das Vakuum wird
auch bei Unterbrechung der Spannungsversorgung aufrechterhalten.
Verhindert das pldtzliche Herabfallen von Werksticken.

- Optionale Ausfuhrung mit hoher Gerauschdampfung:

- Geréauschentwicklung: nur 46 dB
- Ansaugleistung: um bis zu 20 % gesteigert.

Schnelle Lieferung

Vakuumeinheit, einzelne Einheit (N.C.-Versorgungsventil, N.C.-Beliiftungsventil,
24 VDC) mit Vakuumschalter, max. Vakuum -91 kPa, 2 PNP-Schaltausgange

Bestell-Nr.

ZK2A07K5CLA-]
ZK2A10K5CLA-]
ZK2A12K5CLA-C] @
ZK2A15K5CLA-]
ZK2A07K5HLA-]
ZK2A10K5HLA-
ZK2A12K5HLA-CJ @
ZK2A15K5HLA-]
ZK2GO07K5CLA-[]
ZK2G10K5CLA-[]
ZK2G12K5CLA-L] @
ZK2G15K5CLA-[]
ZK2GO07K5HLA-]
ZK2G10K5HLA-[]
ZK2G12K5HLA-[]
ZK2G15K5HLA-[]

Ventilkabel (300 mm) und Vakuumschalterkabel (2 m) werden mitgeliefert.

Entliftungstyp

Entltftung mit
integriertem
Schalldampfer.
Gerauschreduzierung auf
59 dB(A)

Entliftung mit
High-Performance-
Schalldampfer.
Gerauschreduzierung auf
46 dB(A)

[: Steckverbindung: 06: @ 6 mm, 08: @ 8 mm.

1) FUr DUsengroBe 0,7 — unter SMC-Messbedingungen.

Disen-@ [mm]

0,7
1,0
1,2
1,5
0,7
1,0
1,2
1,5
0,7
1,0
1,2
1,5
0,7
1,0
1,2
1,5

VakuumanschlussgroBe

Vakuumschalter-
(Y] Druckbereich [kPa]

Max. Ansaugleistung
[I/min (ANRY)]

29
44
61
67
29
44
61
67
34
56
72
83
34
56
72
83

0 bis 101

-100 bis 100

06, 08

0 bis 101

-100 bis 100

Vakuumeinheit, einzelne Einheit (Versorgungsventil, Beliiftungsventil, 24 VDC) mit
Vakuumschalter und Energiesparfunktion, max. Vakuum -91 kPa, 1 PNP Schaltausgang

Bestell-Nr.

ZK2A07K5RWA-[]
ZK2A10K5RWA-[]
ZK2A12K5RWA-] @
ZK2A15K5RWA-[] @
ZK2B15K5RWA-[] @
ZK2GO07K5RWA-[J
ZK2G10K5RWA-[]
ZK2G12K5RWA-[] @
ZK2G15K5RWA-[] @

Energiesparventil/Vakuumschalterkabel (2 m) mitgeliefert.

EntlUftungstyp

Schalldampfer-
Entliftung,
Gerauschreduzierung auf
59 dB(A)

EntlUftungsanschluss

Schalldampfer-
Entliftung mit hoher
Geréuschreduzierung,
Gerauschreduzierung auf
46 dB(A)

[O: Steckverbindung: 06: @ 6 mm, 08: & 8 mm.

1) Fur DUsengréBe 0,7 — unter SMC-Messbedingungen.

34 | Abmessungen und zusatzliche Informationen finden Sie im Katalog der

jeweiligen Serie unter www.smc.eu

Disen-@ [mm]

0,7
1,0
1,2
1,5
1,5
0,7
1,0
1,2
1,5

VakuumanschlussgréBe

Vakuumschalter-
(V) Druckbereich [kPa]

Max. Ansaugleistung
[I/min (ANRY)]

29
44
61
67
06, 08 -100 bis 100 89
34
56
72
83


https://www.smc.eu/en-eu/products/zk2-a~164877~nav?partNumber=ZK2-A


Vakuumerzeuger
SMC Ldsungen im Vakuumbereich

Vakuumeinheit, Mehrfachanschlussplatte (N.C.-Versorgungsventil, N.C.-Beliftungsventil,
24 VDC) mit Vakuumschalter, max. Vakuum -91 kPa, 2 PNP-Schaltausgange

Bestell-Nr.

ZK2C07K5CLA-08
ZK2C10K5CLA-08
ZK2C12K5CLA-08
ZK2C15K5CLA-08
ZK2C07K5HLA-08
ZK2C10K5HLA-08
ZK2C12K5HLA-08
ZK2C15K5HLA-08

Entliftungstyp Disen-@ [mm]
0,7
1,0
Komplexe Entliftung,

Kombination von 1.2
direkter EntlGftung und 15

EntlUftung der Endplatte
der einzelnen Stationen, 0,7
Gerauschreduzierung auf 10

59 dB(A) '

1,2
1,5

1) Ventilkabel (300 mm) und Vakuumschalterkabel (2 m) werden mitgeliefert.

VakuumanschlussgréBe

v

8

Vakuumschalter-
Druckbereich [kPa]

Max. Ansaugleistung
[/min (ANR)]

29
44
61
67
29
44
61
67

-101 bis 0

-100 bis 100

Vakuumeinheit, Mehrfachanschlussplatte (N.C.-Versorgungsventil, N.C.-Vakuumventil, 24 VDC)
mit Vakuumschalter und Energiesparfunktion, max. Vakuum -91 kPa, 1 PNP Schaltausgang

Bestell-Nr.

ZK2C07K5RWA-08
ZK2C10K5RWA-08
ZK2C12K5RWA-08

ZK2C15K5RWA-08

EntlUftungstyp Disen-@ [mm]
Komplexe Entliiftung 0,7
Kombination von

direkter Entliiftung und 1,0

Entltftung der Endplatte 1,2
der einzelnen Stationen,

Geréuschreduzierung auf 15

59 dB(A)

1) Energiesparventil/Vakuumschalterkabel (2 m) mitgeliefert.

VakuumanschlussgréBe

K

@8

Mehrfachanschlussplatte mit DIN-Schienen-Anbausatz

Bestell-Nr.

ZZK208A-A2F-A @
ZZK202A-A1L-B-A
ZZK204A-A1L-B-A
ZZK206A-A1L-B-A
ZZK208A-A1L-B-A
ZZK210A-A1L-B-A

Anzahl der Stationen Vakuu;oez?:ﬁzgqll'sp KD
8
2
4
5 Vakuumerzeuger
8
10

VakuumanschlussgréBe

v

Steckverbindung @ 8

Vakuumschalter- Max. Ansaugleistung
Druckbereich [kPa] [/min (ANR)]
29
44
-100 bis 100 61
67
Entliftungstyp Verdrahtung

Individuelle Entliiftung

Komplexe Entliiftung,
Kombination von direkter
Entltftung und Entliftung

der Endplatte der
einzelnen Stationen

Individuelle Verdrahtung

1) Einheiten werden als Einzelteile geliefert, ohne Vakuumerzeuger ZK2A. Die Montage erfolgt durch den Kunden.

Ersatzteile
Bestell-Nr.

ZK2-VAAKSLA-A

ZK2-BK1-A @

ZK2-SE1-1-A @
ZK2-FE1-3-A @
ZK2-ZSEB-A @

ZK2-ZSVB-A @

@ Lagerhaltige Artikel.

Beschreibung

N.C./N.C.-Versorgungsventil/Bellftungsventil mit
Anschluss und 300 mm-Kabel

Befestigungselement fUr einzelne Einheit
Schalldampfer (10 Stk.)
Filterelement (10 Stk.)

-101 bis 0 kPa, 2 PNP

- 100 bis
100 kPa, 1 PNP,
Energiesparfunktion

Vakuumschalter

Stecker

Bestell-Nr.

ZK2-LVW10-A @

ZK2-LVW20-A @

ZK2-LVW30-A @

ZK2-LVW30-A-QKZ0066

ZK2-LWB20-A @

ZK2-LWB20-A-QIZ0145

ZS-39-5G @

ZS-39-5G-QKZ0066

Beschreibung
Ventilanschluss mit Anschlusskabel 1000 mm
(ZK2A)

Ventilanschluss mit Anschlusskabel 2000 mm
(ZK2[OA)

Ventilanschluss mit Anschlusskabel 3000 mm
(ZK2[JA)

Ventilanschluss mit Anschlusskabel 3000 mm
und M12 (ZK2[A)

Anschluss fur Energiesparfunktion mit
Kabelldange 2000 mm (ZK2[JA)

Anschluss fur Energiesparfunktion mit
Kabelldange 2000 mm und M12 (ZK2[JA)

Anschluss fur Vakuumschalter 2 Ausgénge mit
Kabelldange 2000 mm (ZSE10)

Anschluss fur Vakuumschalter 2 Ausgange mit
Kabellange 3000 mm and M12 (ZSE10)

svC |
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va ku u mein heit Meh rstufen - - Mehrstufig, hohe Ansaugleistung (100 bis 600 I/min)
’ - Integrierte Energiesparfunktionen flir ZL3/6

Va ku u merzeuger - Kompakte und leichte Konstruktion
@ . - Das Vakuum wird durch einen 3-stufigen Diffusor erzeugt, was zu einem
Serle ZI— ” geringeren Luftverbrauch und einem hdheren Durchfluss fuhrt.

- DUsengréBe: 1,2 mm (ZL1), 1,5 mmund 1,9 mm (ZL3) und 2 x 1,5 mm
und 2 x 1,9 mm (ZL6)
- Die Feldbussteuerung ist in &hnlicher Weise wie bei der Serie ZK2A verfligbar.

Mehrstufen-Vakuumerzeuger

Max. Ansaugleistung

Bestell-Nr. Disen-@ [mm] Ausflihrung Ausgangssignal [/min (ANR)] Max. Vakuum [kPa]
ZL112A @ Standard, nur
Vakuumerzeuger
ZL112A-G ® Standard mit Vakuum-
Manometer
ZL112A-DPL ® Standard mit PNP
ZL112A-DEL 12 Vakuumschalter PNP + 1 bis 5 VCC 100 -84

ZL112A-K15LNZ @ —
, Standard mit
ZL112A-K15LOU-DPL @ " Vakuumschalter und

ZL112A-K15MZ-DPL ® Versorgungsventil und
Belftungsventilen
ZL112A-K15LOU-DEL" PNP + 1 bis 5 VCC

1) Vakuumschalterkabel (2 m) im Lieferumfang enthalten, Verteilerkabel nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

Mehrstufen-Vakuumerzeuger, nur Vakuumerzeuger
(ohne Versorgungsventil oder Beliiftungsventil)

PNP

Max.
Bestell-Nr. Disen-@ [mm] Entliftung Ausfihrung Ausgangssignal  Ansaugleistung e YU
. [kPa]
[I/min (ANRY)]
ZL3HF04 @ Standard, nur
1,5 Vakuumerzeuger Zufuhr -93
ZL3HF06 ® Entliiftung mit 0,5 MPa o0
ZL3MFO04 @ Schalldampfer B
Standard, nur
ZL3MFO6 @ 1,9 Vakuumerzeuger Zufuhr _91
U MP
ZL3MFO6P @ Entliftungsanschluss 0,5 MPa .

(Rct, G1, NPT1) ¥

Mehrstufen-Vakuumerzeuger, mit Ventil (N. C.-Versorgungsventil, N.C.-Beliftungsventil
24 VDC) mit Vakuumschalter und Energiesparfunktion

Max. Ansaugleistung

Bestell-Nr. Disen-@ [mm] Ausflihrung Ausgangssignal Max. Vakuum [kPa]

[/min (ANRY)]
ZL3HF04-K15LOZ-VBW @ Standard mit
Vakuumschalter und
1,5 Versorgungsventilen und 1 PNP 280 -93
ZL3HF06-K15LO0Z-VBW @ Beltftungsventilen, mit

Energiesparfunktion
1) Energiesparventil/Vakuumschalterkabel (2 m) mitgeliefert.

Mehrstufen-Vakuumerzeuger, nur Vakuumerzeuger (ohne Ventil oder Vakuumentliiftung)

Max. Ansaugleistung

Bestell-Nr. Dusen-@ [mm] Ausflihrung Ausgangssignal Max. Vakuum [kPa]

[/min (ANRY)]

ZL6HF04 @ Standard, nur

2x1,5 Vakuumerzeuger Zufuhr -93
ZL6HF06 ® 0,5 MPa

— 580

ZL6MF04 ® Standard, nur

2x1,9 Vakuumerzeuger Zufuhr -91
ZL6MF06 @ 0,35 MPa

36 | Abmessungen und zusatzliche Informationen finden Sie im Katalog der
jeweiligen Serie unter www.smc.eu index


https://www.smc.eu/en-eu/products/zl1-3-6~31359~nav?productId=164741&partNumber=ZL6


Vakuumerzeuger
SMC Ldsungen im Vakuumbereich

Ersatzteile
Bestell-Nr. Beschreibung
ZL112A-SE1-A Schallabsorbierendes Material Set (ZL1)
ZL112A-SC1-A Schalldampfergehause (ZL1)
ZL112A-FE1-A Filterelement (ZL1)
ZL3-SE1-A Schallabsorbierendes Material Set (fir ZL3)
ZL3-SC1-A Schalldampfer-Baugruppe (mit schallabsorbierendem Material) (fir ZL3)
ZL6-SC1-A Schalldampfer-Baugruppe (mit schallabsorbierendem Material) (fir ZL6)
ZL3-AD3-A Adapter-Baugruppe flir Montage am Boden (flr ZL3)
Stecker
Bestell-Nr. Beschreibung
SY100-30-4A-6 ® Ventilanschluss mit Kabellange 600 mm (ZL.1/3/6)
SY100-30-4A-10 @ Ventilanschluss mit Kabellange 1000 mm (ZL1/3/6)
SY100-30-4A-20 ® Ventilanschluss mit Kabellange 2000 mm (ZL1/3/6)
SY100-30-4A-30 @ Ventilanschluss mit Kabellange 3000 mm (ZL1/3/6)
ZS-38-3L @ Vakuumschalter-Anschluss 1 Ausgang mit Kabellange 2000 mm (ZL1)
ZS-38-4L © Anschluss fur Vakuumschalter 2 Ausgénge mit Kabelldnge 2000 mm (ZL1)
ZS-39-5G @ Anschluss fur Vakuumschalter 2 Ausgénge mit Kabelldnge 2000 mm (ZL1/3/6)
ZS-39-5G-QKZ0066 Anschluss fur Vakuumschalter 2 Ausgénge mit Kabelldnge 3000 mm und M12 (ZL3/6)
ZL3-LW1-P-A Anschluss fur Energiesparfunktion mit Kabelldnge 2000 mm (ZL3/6)

ZL3-LW1-P-A-QIZ0168 Anschluss fur Energiesparfunktion mit Kabelldnge 2000 mm und M12 (ZL3/6)

@ Lagerhaltige Artikel.
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Vakuumeinheit
fur Feldbussystem
Serie ZKJ @@ New

®

mit vereinfachter Verdrahtung

- Kompatible Protokolle: PROFINET, 10-Link
- Ansaugleistung bis zu 74 I/min
- Max. Vakuum von -89 kPa

- Integrierte Standardfunktionen: Vakuumsensor und Energiesparfunktion
- IP65-Schutzart als Standard
- Einfaches Ersetzen des Filterelements

« Vakuum-Wartungsversion fur den Fall eines Not-Aus.

Vakuumerzeuger. Mehrfachanschlussplatten-Montage (N.C.-Versorgungsventil,
N.C.-Beliftungsventil, 24 VDC) mit Sensor und Energiesparfunktion

Bestell-Nr.

ZKJ07C6H-A5U-T1
ZKJ10C6H-A5U-T1
ZKJ12C6H-A5U-T1
ZKJ15C6H-A5U-T1
ZKJ07C6UH-A5U-T1
ZKJ10C6UH-A5U-T1
ZKJ12C6UH-A5U-T1
ZKJ15C6UH-A5U-T1
ZKJ07C8H-A5U-T1
ZKJ10C8H-A5U-T1
ZKJ12C8H-A5U-T1
ZKJ15C8H-A5U-T1
ZKJ07C8UH-A5U-T1
ZKJ10C8UH-A5U-T1
ZKJ12C8UH-A5U-T1
ZKJ15C8UH-A5U-T1

Entluftungstyp

Entliftungssystem mit
integriertem Hochleis-
tungsschallddmpfer,
Geréuschreduzierung
auf 52 dB(A)

Druckluftversorgung

Gemeinsam

Individuell

Gemeinsam

Individuell

1) Fur DusengroBe 0,7 - unter SMC-Messbedingungen.

Diisen-@ [mm]
1,0
1,2
1,5
0,7
1,0
1,2
1,5
0,7
1,0
1,2
1,5
0,7
1,0
1,2
1,5

VakuumanschlussgroBe

v)

Steckverbindung
06

Steckverbindung
08

Vakuumschalter-
Druckbereich [kPa]

-100 bis 100

Max. Ansaugleistung
[/min (ANR)]

31
53
63
74
31
53
63
74
31
53
63
74
31
53
63
74

Vakuumerzeuger. Mehrfachanschlussplatten-Montage (N.O.-Versorgungsventil,
N.C.-Beluftungsventil 24 VDC) mit Vakuumschalter und Energiesparfunktion

Bestell-Nr.

ZKJ07C8H-E5U-T1
ZKJ10C8H-E5U-T1
ZKJ12C8H-E5U-T1
ZKJ15C8H-E5U-T1
ZKJ07C8UH-E5U-T1
ZKJ10C8UH-E5U-T1
ZKJ12C8UH-E5U-T1
ZKJ15C8UH-E5U-T1

Entliftungstyp

Entliftungssystem mit
integriertem Hochleis-
tungsschalldampfer,
Gerduschreduzierung
auf 52 dB(A) "

Druckluftversorgung

Gemeinsam

Individuell

1) Fur DUsengréBe 0,7 - unter SMC-Messbedingungen.

Diisen-@ [mm]
0,7
1,0
1,2
1,5
0,7
1,0
1,2
1,5

38 | Abmessungen und zusatzliche Informationen finden Sie im Katalog der
jeweiligen Serie unter www.smc.eu

VakuumanschlussgroBe

v)

Steckverbindung
g6

Steckverbindung
@8

Vakuumschalter-
Druckbereich [kPa]

-100 bis 100

Max. Ansaugleistung
[/min (ANR)]

31
53
63
74
31
53
63
74

- Feldbus-kompatible Mehrfachanschlussplatte flr die Vakuumerzeugung

Max. Vakuum [kPa]

-89

Max. Vakuum [kPa]

-91


https://www.smc.eu/en-eu/products/zkj~169070~nav?productId=169073&partNumber=ZKJ


Vakuumerzeuger
SMC Ldsungen im Vakuumbereich

Einzelanschlussplatte mit DIN-Schienenmontage

Bestell-Nr.

ZZKJ04-FAN-L8
ZZKJ08-FAN-L8
ZZKJ10-FAN-L8
ZZKJ16-FAN-L8

Ersatzteile
Bestell-Nr.

ZKJ-BP1-A
ZKJ-JSY3A00-5U
ZKJ-JSY3E00-5U
ZK2-VA1S6F-A
ZK2-VA1S8F-A
ZK2-FE1-3-A
ZL3-AD3-A

Stecker
Bestell-Nr.

EX9-ACO50EN-PSPS @
EX9-ACO50EN-PSRJ ®
PCA-1446566 ®
EX500-AP050-S @

EX9-AC050-SSPS

EX9-ACY02-S

@ Lagerhaltige Artikel.

. Kompatible VakuumanschlussgroBe .
Anzahl der Stationen Vakuumeinheit Typ ZK2 W Entluftungstyp Verdrahtung
2
6 Steckverbindung . Kolmpllex, Individuelle
Vakuumerzeuger o8 integriert in den Verdrahtun
8 Endplatten 9
10
Beschreibung
Blindplatte

N.C.-Versorgungsventile/N.C.-Belliftungsventile
N.O.-Versorgungsventile/N.C.-Bellftungsventil
Vakuumanschluss-Adapter-Baugruppe @ 6
Vakuumanschluss-Adapter-Baugruppe @ 8
Filterelement 30 upm (10 Stk.)

Adapter-Baugruppe flir Montage am Boden (flr ZL3)

Beschreibung

Kommunikationskabel mit Anschluss fur PROFINET

Kommunikationskabel mit Anschluss fur PROFINET (gilt fir BUS
IN und BUS OUT)

Kommunikationskabel fiir 10-Link

Kommunikationskabel fiir 10-Link

Y-Abzweigstecker flr 10-Link

Kommentar
M12-4-polige gerade Steckverschraubung (D-codiert) SPEEDCON
an beiden Enden, Lange 5 m
M12-4-polige gerade Steckverschraubung (D-codiert) - RJ-45,
Lange 5 m
M12-4-polige gerade Steckverschraubung (D-codiert) SPEEDCON,
Lange 5 m, freies Leitungsende
M12-5-polige gerade Steckverschraubung mit Innengewinde
(A-codiert), Lange 5 m, freies Leitungsende
M12-5-polige gerade Steckverschraubung mit Innengewinde/
gerade Steckverschraubung (A-codiert), Lange 5 m

Mit diesem Stecker kann ein Class B Device durch den Anschluss
einer externen Spannungsversorgung mit einem Class A Master
verwendet werden.

39
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Kompakte Vakuumeinheit

Serie ZQ-A @
®

- Einzelne Einheit, mit Vakuumschalter und Saudfilter
- 10,2 mm breit
- Einfach zu bedienender Vakuumschalter:

- Digitaler Vakuumschalter, LED-Anzeige
- Druckknopf fur einfache Bedienung
- Kopierfunktion.

- 2 NPN/PNP-Ausgénge.

Vakuumerzeuger. Einzelmontage (N.C.-Versorgungsventil, N.C.-Beliiftungsventil, 24 VDC),
mit Energiesparfunktion

Bestell-Nr.

ZQ051UA-K15LO-VA-00
ZQ051UA-K15LO-VB-00
ZQ071UA-K15LO-VA-00
ZQ071UA-K15LO-VB-00
ZQ101UA-K15LO-VA-00
ZQ101UA-K15LO-VB-00

Dusen-@ [mm]

0,5

0,7

Schaltausgang

NPN 1 Ausgang
PNP 1 Ausgang
NPN 1 Ausgang
PNP 1 Ausgang
NPN 1 Ausgang
PNP 1 Ausgang

Vakuumschalter- Max. Ansaugleistung

Max. Vakuum [kPa]

Druckbereich [kPa] [I/min (ANRY)]
5
-100 bis 100 10 -80
22

Vakuumerzeuger. Einzelmontage (N.C.-Versorgungsventil, N.C.-Beliiftungsventil, 24 VDC),
ohne Energiesparfunktion

Bestell-Nr.

ZQO051UA-K15LO-F-00-N

ZQO051UA-K15L0O-EB-00-N
ZQO051UA-K15LO-EE-00-N
ZQO051UA-K15LO-FB-00-N
ZQ051UA-K15LO-FE-00-N
ZQ071UA-K15LO-F-00-N

ZQ071UA-K15L0O-EB-00-N
ZQ071UA-K15LO-EE-00-N
ZQ071UA-K15LO-FB-00-N
ZQ071UA-K15LO-FE-00-N
ZQ101UA-K15LO-F-00-N

ZQ101UA-K15L0O-EB-00-N
ZQ101UA-K15LO-EE-00-N
ZQ101UA-K15LO-FB-00-N
ZQ101UA-K15LO-FE-00-N

Dusen-@ [mm]

0,5

0,7

Schaltausgang

2 PNP
1 PNP + (1 bis 5V)
2 PNP
1 PNP + (1 bis 5V)
2 PNP
1 PNP + (1 bis 5V)
2 PNP
1 PNP + (1 bis 5 V)
2 PNP
1 PNP + (1 bis 5 V)
2 PNP
1 PNP + (1 bis 5 V)

40 | Abmessungen und zusatzliche Informationen finden Sie im Katalog der
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Vakuumschalter- Max. Ansaugleistung

Max. Vakuum [kPa]

Druckbereich [kPa] [I/min (ANRY)]
-101 bis O
5
100 bis -100
-101 bis O
10 -80
100 bis -100
-101 bis O
22
100 bis -100


https://www.smc.eu/en-eu/products/zq-a~170894~nav

Vakuumerzeuger

SMC Ldsungen im Vakuumbereich

Vakuumerzeuger. Mehrfachanschlussplatten-Montage (N.C.-Versorgungsventil,
N.C.-Beluftungsventil, 24 VDC), mit Energiesparfunktion

Bestell-Nr.

ZQ053MA-K15L0-VA-00
ZQO053MA-K15L0O-VB-00
ZQ073MA-K15L0O-VA-00
ZQ073MA-K15L0O-VB-00
ZQ103MA-K15L0O-VA-00
ZQ103MA-K15L0O-VB-00

e Vakuumschalter- Max. Ansaugleistung
DALY [l SEEl RS Druckbereich [kPa] [I/min (ANR)]

NPN 1 Ausgang

0,5 5
PNP 1 Ausgang
NPN 1 Ausgang

0,7 -100 bis 100 10
PNP 1 Ausgang
NPN 1 Ausgang

1 22

PNP 1 Ausgang

Max. Vakuum [kPa]

-80

Vakuumerzeuger. Mehrfachanschlussplatten-Montage (N.C.-Versorgungsventil,
N.C.-Beliiftungsventil, 24 VDC), ohne Energiesparfunktion

Bestell-Nr.

ZQ053MA-K15LO-F-00-N

ZQO053MA-K15L0O-EB-00-N
ZQO053MA-K15LO-EE-00-N
ZQO053MA-K15LO-FB-00-N
ZQO053MA-K15LO-FE-00-N
ZQ073MA-K15LO-F-00-N

ZQ073MA-K15LO-EB-00-N
ZQ073MA-K15LO-EE-00-N
ZQ073MA-K15LO-FB-00-N
ZQ073MA-K15LO-FE-00-N
ZQ103MA-K15LO-F-00-N

ZQ103MA-K15LO-EB-00-N
ZQ103MA-K15LO-EE-00-N
ZQ103MA-K15LO-FB-00-N
ZQ103MA-K15LO-FE-00-N

Ersatzteile
Bestell-Nr.

e Vakuumschalter- Max. Ansaugleistung
) [ | SIEEELEEEY Druckbereich [kPa] [/min (ANRJ]
2 PNP
-101 bis O
0,5 1PNP + (1 bis5V) 5
2 PNP
100 bis -100
1PNP + (1 bis5V)
2 PNP
-101 bis O
0,7 1PNP + (1 bis5V) 10
2 PNP
100 bis -100
1PNP + (1 bis5V)
2 PNP
-101 bis 0
1 1PNP +(1bis5V) 22
2 PNP
100 bis -100

1PNP + (1 bis 5V)

Beschreibung

VQ110-5LO-Q

ZQ1-ZSEB-0-A
ZQ1-ZSEE-0-A
ZQ1-ZSFB-0-A
ZQ1-ZSFE-0-A

Stecker

Bestell-Nr.
EX9-ACO50EN-PSPS @
EX9-ACO50EN-PSRJ @
PCA-1446566 ®
EX500-AP050-S ®
EX9-AC050-SSPS
EX9-ACY02-S

@ Lagerhaltige Artikel.

Versorgungsventil/Bellftungsventil
-101 bis O kPa, 2 PNP
-101 bis 0 kPa, 1 PNP + (1 bis 5 V)
-100 bis 100 kPa, 2 PNP
-100 bis 100 kPa, 1 PNP + (1 bis 5 V)

Vakuumschalter

Kommentar
Anschlusskabel mit Stecker-Baugruppe flr Magnetventil, Anschlusskabellange 300
Anschlusskabel mit Stecker-Baugruppe flr Magnetventil, Anschlusskabellange 600
Anschlusskabel mit Stecker-Baugruppe fur Magnetventil, Anschiusskabelldnge 1000
Anschlusskabel mit Stecker-Baugruppe fur Magnetventil, Anschlusskabellange 2000
Anschlusskabel mit Stecker-Baugruppe fur Magnetventil, Anschlusskabellange 3000

Anschlusskabel mit Stecker-Baugruppe flr Vakuumschalter

Max. Vakuum [kPa]

-80

SNDM
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Vakuumerzeuger, Kompaktversion/

Inlineausfiihrung
Serie ZHOA New ()

®

Vakuumerzeuger in Inlineausfiihrung

Bestell-Nr.

ZHO05DSA-06-06-06 ®
ZHO5DLA-06-06-06
ZHO07DSA-06-06-06 ®
ZHO07DLA-06-06-06 ®
ZH10DSA-06-06-08 @
ZH10DLA-06-06-08 @
ZH13DSA-08-10-10 ®
ZH13DLA-08-10-10 ®
ZH15DSA-08-10-10 ®
ZH15DLA-08-10-10
ZH18DSA-10-12-12 @
ZH18DLA-10-12-12
ZH20DSA-10-12-12 @
ZH20DLA-10-12-12
ZHO5DSA-01-01-01
ZHO5DLA-01-01-01
ZHO07DSA-01-01-01
ZHO07DLA-01-01-01
ZH10DSA-01-01-01 @
ZH10DLA-01-01-01
ZH13DSA-01-02-02 @
ZH13DLA-01-02-02 @
ZH15DSA-02-03-03 @
ZH15DLA-02-03-03
ZH18DSA-03-03-03 ®
ZH18DLA-03-03-03 ®
ZH20DSA-03-04-04 ®
ZH20DLA-03-04-04 ®

42 | Abmessungen und zusatzliche Informationen finden Sie im Katalog der

DusengroBe @
[mm]

0,5

0,7

2,0

0,5

0,7

2,0

jeweiligen Serie unter www.smc.eu

- Einstufiger Vakuumerzeuger, kompakt und leicht

- DusengréBe [mm]: @ 0,5, @ 0,7, 1,0,81,8,01,5, 018,020

- Viele Anschlussvarianten, wahlweise Steckverbindung und/oder mit Gewinde
- Direktmontage-Optionen oder Montage kompatibel mit dem alten Modell ZH

- Direktmontage, Befestigungselement oder DIN-Schienenmontage.

AnschlussgroBe, Steckverbindung

SUP

6

@8

Rc1/8

Rc1/4

Rc3/8

VAC

6

@10

Rc1/8

Rc1/4

Rc3/8

Rec1/2

EXH

06

@10

Rc1/8

Rc1/4

Rc3/8

Rec1/2

Max. Ansaugleistung
[/min (ANRY)]

6
13
12
28
26
52
40
78
58
78
76

128
90
155

13
12
28
26
52
40
78
58
78
76
128
90
155

Max. Vakuum [kPa]

-90
-48
-90
-48
-90
-48
-90
-48
-90
-66
-90
-66
-90
-66
-89
-48
-89
-48
-89
-48
-89
-48
-90
-66
-90
-66
-90
-62


https://www.smc.eu/en-eu/products/zh-a~138195~nav?productId=138197

Vakuumerzeuger

SMC Ldsungen im Vakuumbereich

Vakuumerzeuger in Kompaktversion mit integriertem Schalldampfer

AnschlussgroBe,

Bestell-Nr.

ZHO5BSA-06-06 ®

ZHO05BLA-06-06

ZHO07BSA-06-06 ®

ZH07BLA-06-06

ZH10BSA-06-06 ®

ZH10BLA-06-06
ZH13BSA-08-10
ZH13BLA-08-10
ZH15BSA-08-10
ZH15BLA-08-10
ZH18BSA-10-12
ZH18BLA-10-12
ZH20BSA-10-12
ZH20BLA-10-12
ZHO5BSA-01-01
ZHO5BLA-01-01
ZH07BSA-01-01
ZHO07BLA-01-01
ZH10BSA-01-01
ZH10BLA-01-01
ZH13BSA-01-02
ZH13BLA-01-02
ZH15BSA-02-03
ZH15BLA-02-03
ZH18BSA-03-03
ZH18BLA-03-03
ZH20BSA-03-04
ZH20BLA-03-04

@ Lagerhaltige Artikel.

DisengréBe @
[mm]

0,5

0,7

2,0

0,5

0,7

2,0

Steckverbindung
SUP VAC
@6 @6
08 @10
@10 @12

Rc1/8
Rc1/8

Rc1/4
Rc1/4

Rc3/8
Rc3/8

Rc1/2

Max. Ansaugleistung
[/min (ANR)]
6
13
12
28
26
52
40
78
58
78
76
128
90
155

13
12
28
26
52
40
78
58
78
76
128
90
155

Max. Vakuum [kPa]

-89
-48
-89
-48
-89
-48
-89
-48
-90
-66
-90
-66
-90
-62
-89
-48
-89
-48
-89
-48
-89
-48
-90
-66
-90
-66
-90
-62

™
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Ersatzteile

Bestell-Nr.
AS-10L @
AS-25L @
AS-30L @
AS-10D @
AS-25D @
AS-30D ®
ZH2-TB101-A
ZH2-TB102-A
ZH2-TB103-A
ZH2-TB104-A
ZH2-TB106-A
ZH2-TB108-A
ZH2-TB201-A
ZH2-TB202-A
ZH2-TB203-A
ZH2-TB204-A
ZH2-TB206-A
ZH2-TB208-A
ZH2-TB201-A?
ZH2-TB302-A
ZH2-TB303-A
ZH2-TB304-A
ZH2-TB306-A
ZH2-TB308-A

1) DIN-Schiene separat erhéltlich. Technische Daten und Bestellinformationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Katalog (VZ1000-11-1--).

Beschreibung

Befestigungselement

DIN-Schienenmontage

M3 x 20 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben (2 Stk.)
M3 x 35 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben (2 Stk.)
M3 x 50 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben (2 Stk.)
M3 x 65 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben (2 Stk.)
M3 x 95 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben (2 Stk.)
M3 x 125 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben (2 Stk.)
M4 x 30 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben (2 Stk.)
M4 x 50 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben (2 Stk.)
M4 x 70 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben (2 Stk.)
M4 x 90 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben (2 Stk.)
M4 x 130 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben (2 Stk.)
M4 x 170 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben (2 Stk.)
M4 x 30 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben (2 Stk.)
M4 x 55 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben (2 Stk.)
M4 x 80 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben (2 Stk.)
M4 x 100 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben (2 Stk.)
M4 x 145 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben (2 Stk.)
M4 x 185 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben (2 Stk.)

2) Der gleiche Schraubensatz wird fur 1 Station ZH13/15 und ZH18/20 verwendet.
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Kompatibles Modell
ZH05/07/10
ZH13/15
ZH18/20
ZH05/07/10
ZH13/15
ZH18/20

ZH05/07/10

ZH13/15

ZH18/20

Anzahl der Stationen

o OO M WO N 2 0 O M ODN

-

2
3
4
6

8



Vakuumerzeuger
SMC Ldsungen im Vakuumbereich

Vakuumerzeuger, Inlineausfiihrung
Serie ZULIA
©]

Vakuumerzeuger in Inlineausfiihrung

AnschlussgroBe, Steckverbindung

Bestell-Nr. DisengroBe @ [mm]

SUP
ZUO3SA 0,3

@4
ZUO4SA 0,4
ZUO5SA @ 06
ZUO5SAO01 Rc1/8
ZUO5LA ® o 06
ZUO5LAO01 Rc1/8
ZUO7SA @ @6
ZUO7SA01 Rc1/8
ZUO7LA ® o o6
ZUO7LAO1 Rc1/8

Vakuumerzeuger, vollstandig aus
rostfreiem Stahl
® Serie ZHC-X267

Vakuumerzeuger. Aus rostfreiem Stahl

AnschlussgroBe

Bestell-Nr. DisengréBe @ [mm]
SUP VAC

ZH05S-X267

0,5
ZHO5L-X267
ZHO07S-X267

0,7 Rc1/8 Rc1/8
ZHO7L-X267
ZH10S-X267 ® .
ZH10L-X267 ® '

@ Lagerhaltige Artikel.

- Einstufiger Vakuumerzeuger, sehr kompakte zylindrische Form
- Kompakte und leichte Konstruktion:

VAC

D4

06
Rc1/8
@6
Rc1/8
@6
Rec1/8
@6
Rc1/8

- ZU03 und ZU04: AuBen-@ 8,2 mm, Lange 47 mm, Gewicht 2,4 g
- ZU05: AuBen-@ 10,4 mm, Lange 52 mm, Gewicht 3,9 g
- ZU07 : AuBen-@ 10,4 mm, Lange 59 mm, Gewicht 4,3 g.

Max. Ansaugleistung Max. Vakuum [kPs]

[/min (ANR)]
18 -85
3,2 -87
7 -90
13 -48
11 -90
16 -48

- Einstufiger Vakuumerzeuger

(SCS13: gleichwertig mit rostfreiem Stahl 304)

- Fir Umgebungen, die Wasser ausgesetzt sind, zum Greifen nasser

WerkstUlcke

- Max. Betriebstemperatur 260 °C
- Fettfreies Produkt, inerte Gase kdnnen angesaugt werden
- Integrierte Befestigungsbohrungen (@ 4,2 mm): fir 2 M4-Schrauben,

nicht inbegriffen

- Lasergravierte Beschriftung.

Max. Ansaugleistung [I/ Max. Vakuum [kPa]

EXH min (ANR)]

5 -88

8 -48
12 -88

Rc1/8

20 -48
24 -88
34 -48

O
:
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https://www.smc.eu/en-eu/products/zu-a-in-line-type-vacuum-ejector~158649~cfg?partNumber=ZU
https://www.smc.eu/en-eu/products/zh-x267-vacuum-ejector-all-stainless-steel~133362~cfg?partNumber=ZH05S-X267

Volumenstromverstarker

Serie ZHV
@

L Durchgangs-@ . Ansaugleistung "
Bestell-Nr. [mmi AnschlussgroBe [l/min (ANR)]

ZHV10-F

13 G1/8 520
ZHV10-FB
ZHV20-F

21.6 1975
ZHV20-FB
G1/4

ZHV30-F

30 4590
ZHV30-FB
ZHV40-F

42 G3/8 5270
ZHV40-FB
1) Betriebsdruck 0,5 MPa
Ersatzteile

Bestell-Nr. Beschreibung

ZH-BK1-10-A
ZH-BK1-20-A Befestigungselement
ZH-BK1-30-A (1 Befestigungselement + 4 Schrauben enthalten)
ZH-BK1-40-A
ZH-DB1-10-A
ZH-DB1-20-A Staubbeutel-Baugruppe
ZH-DB1-30-A (inklusive Schlauchschelle)
ZH-DB1-40-A

46 | Abmessungen und zusatzliche Informationen finden Sie im Katalog der
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- Es kann ein Vakuum-Durchfluss vom 3-Fachen der Druckluftversorgung oder

ein Ausblasimpuls vom 4-Fachen der Druckluftversorgung erzeugt werden.

- Einsparungen von bis zu 70 % beim Luftverbrauch
« Wartungsfrei, einfach zu bedienen und leise
- Es ist moglich Durchflussmenge und Ansaugleistung einzustellen durch

Drehen der Duse.

- Vier groBe Durchgangsdurchmesser machen ihn flr viele Anwendungen

geeignet

- Zubehor: Befestigungselemente und Staubbeutel
- Max. Durchflussmenge bis max. 4730 I/min (ZH40-X185)
- GroBer Durchgangsdurchmesser zum Ansaugen von Spanen,

Kunststoffen usw.

Max.
Zubehor Vakuumdruck
[kPa]

Durchflussmenge "
[/min (ANR)]

670
Befestigungselement

2360
Befestigungselement

5310
Befestigungselement

6820
Befestigungselement

Kompatibles Modell
ZHV10
ZHV20
ZHV30
ZHV40
ZHV10
ZHV20
ZHV30
ZHV40

@ Lagerhaltige Artikel.
index


https://www.smc.eu/en-eu/products/zh-x185-air-amplifier~134726~cfg?partNumber=ZH10-X185

Kombinierte Mehrfachanschlussplatte

fur Ventil und Vakuumerzeuger

48

Serie JSY und ZK2LJA .. ... .. ...

Vakuumsicherungsventil

52

Serie ZP2V . . . ..
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Kombinierte Meh rfaChanSChlussplatte - Kompakte Losung zur Steuerung von Ventilen und Vakuumerzeugern,

integriert in einer einzigen Mehrfachanschlussplatte

fur Ventile und Vakuumerzeuger - Ein einziger elektrischer Anschluss flr Ventile und Vakuumerzeuger

. — reduziert die Verdrahtung und den Arbeitsaufwand
Serle JSY & ZKZDA ﬂ NE!" - Steuerung und Uberwachung von bis zu 32 Ausgéngen Uber eine Vielzahl
@ von Kommunikationsprotokollen mit serieller Schnittstelle

- Bis zu 28 Stationen insgesamt, aufgeteilt zwischen bis zu 24
Ventilstationen und 8 Vakuumerzeugern

- Hoher Durchfluss bei kompaktem Gehause: bis zu 567 I/min

- Saugvermogen bis zu 67 I/min

- Vakuum -91 kPa.

Mehrfachanschlussplatten. Seitlicher Anschluss, D-Sub-Stecker (ohne Ventile)

Stecker- . : AnschlussgroBe
Bestell-Nr. Ventilserie Anschlusstyp  IP-Schutzart Eingangs- v An.f 2l ‘der Ans.(.:hlu;SE SEergIFp'a Utir VErs?.rf?ung/
fehtung lentilstationen  position P, challdampfer ntlliftung AB Anschluss P E
JJ5SY3-10F1-[1B-C6-M Nei a6
ein
JJ5SY3-10F1-(IB-C8-M Ausrichtung o8
JJ5SY3-10F1-[IBS-C6-M nach oben 26
Beide Ja
JJ5SY3-10F1-BS-C8-M D-Sub- Seiten Interne 08
JSY3000 Stecker IP40 02 bis 22 bi Pilotiuft @10
JJ5SY3-10F2-[IB-C6-M (25-polig) (2 bis 24 flotlu 06
Stationen) Nein
JJ5SY3-10F2-[1B-C8-M 28
Seitlich
JJ5SY3-10F2-[1BS-C6-M ) @6
a
JJ5SY3-10F2-[1BS-C8-M 08
[: Ventilstationen.
Mehrfachanschlussplatten. Anschlusskabel (ohne Ventile)
Bostal-Nr Vertiserie  Anschiusst Anzahlder  Anschiusska-  Anzahlder  Anschluss-  Eingebauter  Versorgung/ AnschiussgroBe
' P Adern bellange Ventilstationen ~ position P, E  Schallddmpfer Entltiftung A B
JJ5SY3-10L13-[]B-C6-M No @6
. . ein
JJ5SY3-10L13-B-C8-M i Beide Seiten 8
JSY3000 A”Skcg'“lss 34-adrig 3m 02bis24 (2 bis 24 'Fr,‘.lterlnft
JJ5SY3-10L13-[IBS-C6-M abe Stationen) » flotlu 26
JJ5SY3-10L13-[]BS-C8-M @8
[: Ventilstationen.
Mehrfachanschlussplatten. Seitlicher Anschluss, Flachbandkabel (ohne Ventile)
Stecker- . AnschlussgroBe
Bestell-Nr. Ventilserie  Anschlusstyp ~ IP-Schutzart Eingangs- An;ahllder Anschlusspositon Elnget?g uter Verstirgung/
fichtung Ventilstationen RE Schallddmpfer  Entliftung AB Anschluss P, E
JJ5SY3-10P1-[1B-C6-M Nei Q6
ein
JJ5SY3-10P1-L1B-C8-M Ausrichtung Interne 08
JJ5SY3-10P1-[IBS-C6-M nach oben Pilotluft 26
Beide Ja
JJ58Y3-10P1-CBS-C8-M Flachband- Seiten 28
JSY3000 kabel, 26 P40 02 bis 22 5 bis 24 @10
JJ5SY3-10P2-CB-C6-M Pins (2 bis o6
Stationen) Nein
JJ5SY3-10P2-[JB-C8-M Interne o8
Seitlich Pilotluft
JJ5SY3-10P2-[1BS-C6-M J ilotlu Q6
a
JJ5SY3-10P2-[]BS-C8-M Q8

[3: Ventilstationen.

48 | Abmessungen und zusatzliche Informationen finden Sie im Katalog der
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https://www.smc.eu/en-eu/products/jsy-zk2-a~170398~nav

Ventile
SMC Ldsungen im Vakuumbereich

Mehrfachanschlussplatten. Serielle Dateniibermittlung EX600

Bestell-Nr.
JJ5SY3-10S6F41-EB-A-M
JJ5SY3-10S6F51-MB-A-M
JJ5SY3-10S6F7]-MB-A-M
JJ5SY3-10S6F9]-MB-A-M
JJ5SY3-10S6F41-EF-A-M
JJ5SY3-10S6F5]-MF-A-M
JJ5SY3-10S6F7]-HF-A-M
JJ5SY3-10S6F91-MF-A-M
JJ5SY3-10S6EA4]-EB-A-M
JJ5SY3-10S6EAS5]-MB-A-M
JJ5SY3-10S6EA71-EB-A-M
JJ5SY3-10S6EA9]-MB-A-M
JJ5SY3-10S6EA4]-EF-A-M
JJ5SY3-10S6EA51-EF-A-M
JJ5SY3-10S6EA7]-EF-A-M
JJ5SY3-10S6EA9]-MF-A-M
JJ5SY3-10S6WE4[-EB-A-M
JJ5SY3-10S6WES[-HB-A-M
JJ5SY3-10S6WE7[-HB-A-M
JJ5SY3-10S6WE9L-MB-A-M
JJ5SY3-10S6WE4-HF-A-M
JJ5SY3-10S6WES[-HF-A-M
JJ5SY3-10S6WE7[-HF-A-M
JJ5SY3-10S6WE9-HF-A-M

Bestell-Nr.

JJ5SY3-10S6F4L]-MB-A-M
JJ5SY3-10S6F51-MB-A-M
JJ5SY3-10S6F7L1-MB-A-M
JJ5SY3-10S6F9]-MB-A-M
JJ5SY3-10S6F4L1-MF-A-M
JJ5SY3-10S6F5(1-MF-A-M
JJ5SY3-10S6F7L]-MF-A-M
JJ5SY3-10S6F91-MF-A-M
JJ5SY3-10S6EA4[]-MB-A-M
JJ5SY3-10S6EAS5]-EB-A-M
JJ5SY3-10S6EA7]-EB-A-M
JJ5SY3-10S6EA9[I-MB-A-M
JJ5SY3-10S6EA4]-HF-A-M
JJ5SY3-10S6EAS5]-HF-A-M
JJ5SY3-10S6EA71-MF-A-M
JJ5SY3-10S6EA9L1-MF-A-M
JJ5SY3-10S6WE4[-EB-A-M
JJ5SY3-10S6WES[1-HMB-A-M
JJ5SY3-10S6WE7([]-MB-A-M
JJ5SY3-10S6WE9-HB-A-M
JJ5SY3-10S6WE4[1-EF-A-M
JJ5SY3-10S6WES[1-MF-A-M
JJ5SY3-10S6WE7C-HF-A-M
JJ5SY3-10S6WE9L-HF-A-M

@ Lagerhaltige Artikel.

Ventilserie Protokoll

PROFINET

EtherNet/IP,

JSY3000 5 Ports

EtherNet/IP
kompatible
drahtlose
Basiseinheit

Anzahl E/A- Anzahl der

Einheiten Ventilstationen
Ohne (-) .
bis 9 02 bis 24

Anschlusstyp
Negativ COM, M12-Anschluss, B-codiert
Negativ COM, 7/8"-Anschluss
Negativ COM, M12-Anschluss: IN/OUT A-codierte Pin-Belegung 1)
Negativ COM, M12-Anschluss: IN/OUT A-codierte Pin-Belegung 2)
Negativ COM, M12-Anschluss, B-codiert
Negativ COM, 7/8"-Anschluss
Negativ COM, M12-Anschluss: IN/OUT A-codierte Pin-Belegung 1)
Negativ COM, M12-Anschluss: IN/OUT A-codierte Pin-Belegung 2)
Negativ COM, M12-Anschluss, B-codiert
Negativ COM, 7/8"-Anschluss
Negativ COM, M12-Anschluss: IN/OUT A-codierte Pin-Belegung 1)
Negativ COM, M12-Anschluss: IN/OUT A-codierte Pin-Belegung 2)
Negativ COM, M12-Anschluss, B-codiert
Negativ COM, 7/8"-Anschluss
Negativ COM, M12-Anschluss: IN/OUT A-codierte Pin-Belegung 1)
Negativ COM, M12-Anschluss: IN/OUT A-codierte Pin-Belegung 2)
Negativ COM, M12-Anschluss, B-codiert
Negativ COM, 7/8"-Anschluss
Negativ COM, M12-Anschluss: IN/OUT A-codierte Pin-Belegung 1)
Negativ COM, M12-Anschluss: IN/OUT A-codierte Pin-Belegung 2)
Negativ COM, M12-Anschluss, B-codiert
Negativ COM, 7/8"-Anschluss
Negativ COM, M12-Anschluss: IN/OUT A-codierte Pin-Belegung 1)
Negativ COM, M12-Anschluss: IN/OUT A-codierte Pin-Belegung 2)

[O: I/0-Modul-Stationen

i AnschlussgréBe
B ’ B Ventilstationen
position P, challdampfer ntliftung A B A AnschlussgroBe
Nein
Ja
Nein
B(%Igebissegjn Interne @ 6 (C6)
Stationen) Pilotluft ©8(C8)
Ja
Nein
Ja

SMC | “°
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Mehrfachanschlussplatten. Serielle Dateniibermittlung EX260

Bestell-Nr.

JJ5SY3-10SFAN-CIB-C[-M

JJ5SY3-10SFBN-[1B-C[]-M

JJ5SY3-10SFAN-CIBS-C[-M

JJ5SY3-10SFBN-1BS-CL1-M

JJ5SY3-10SEAN-IB-C[-M

JJ5SY3-10SEBN-LIB-CLI-M

JJ5SY3-10SEAN-[IBS-C[-M

JJ5SY3-10SEBN-CIBS-CO-M

JJ5SY3-10SKAN-[IB-C[-M

JJ5SY3-10SKAN-IBS-C[-M

Ventilserie

JSY3000

Protokoll

PROFINET

EtherNet/IP

|O-Link

Anschlusstyp

32 Ausgénge, M12-
Anschluss

16 Ausgange, M12-
Anschluss

32 Ausgénge, M12-
Anschluss

16 Ausgénge, M12-
Anschluss

32 Ausgénge, M12-
Anschluss

16 Ausgénge, M12-
Anschluss

32 Ausgénge, M12-
Anschluss

16 Ausgénge, M12-
Anschluss

32 Ausgénge, M12-
Anschluss

32 Ausgénge, M12-
Anschluss

Ventile (fiir Mehrfachanschlussplatte)

Bestell-Nr.

JSY3100-5U

JSY3100T-5Z

JSY3100T-5NZ

JSY3100R-5U

JSY3100TR-5Z

JSY3100TR-5NZ

Ventilserie

JSY3000

JSY3200-5U

JSY3200T-5Z

JSY3200T-5NZ

JSY3200R-5U

JSY3200TR-5Z

JSY3200TR-5NZ

Funktionsweise

5/2-Wege
monostabil

Pilottyp

Intern

Extern

Intern

5/2-Wege bistabil

Extern

Ausgangspolaritét

PNP

Energies-
parschaltkreis

Ohne

Mit

Ohne

Mit

Ohne

Mit

Ohne

Mit

Anzahl der Anschluss-  Eingebauter
Ventilstationen ~ position P, E  Schalldampfer
02 bis 24

Nein

02 bis 16

02 bis 24
Ja
02 bis 16
02bis24 ~ Beide
Seiten Nein
) (2 bis 24
02 bis 16 Stationen)
02 bis 24
Ja
02 bis 16
Nein
02 bis 24
Ja

Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung/

allgemeine technische Daten
mit Betriebsanzeige und
Schutzbeschaltung, bipolarer Typ
mit Betriebsanzeige und
Schutzbeschaltung, positiv COM
mit Betriebsanzeige und
Schutzbeschaltung, negativ COM
mit Betriebsanzeige und
Schutzbeschaltung, bipolarer Typ
mit Betriebsanzeige und
Schutzbeschaltung, positiv COM
mit Betriebsanzeige und
Schutzbeschaltung, negativ COM
mit Betriebsanzeige und
Schutzbeschaltung, bipolarer Typ
mit Betriebsanzeige und
Schutzbeschaltung, positiv COM
mit Betriebsanzeige und
Schutzbeschaltung, negativ COM
mit Betriebsanzeige und
Schutzbeschaltung, bipolarer Typ
mit Betriebsanzeige und
Schutzbeschaltung, positiv COM
mit Betriebsanzeige und
Schutzbeschaltung, negativ COM

Vakuumerzeuger-Mehrfachanschlussplatte (ohne Vakuumerzeuger)

Bestell-Nr.

ZZK2[1A-A1S0
ZZK2[]A-A1S0-D
ZZK2[]A-A2S0-L
ZZK206A-A2S0-DL
ZZK2[]A-A1S0-B
ZZK2[]A-A1S0-BD
ZZK2[JA-A2S0-BL
ZZK206A-A2S0-BDL

01 bis 08

Anzahl der Stationen

Entluftung

Gemeinsame Entllftung

Individuelle Entliftung

Gemeinsame Entliftung

Individuelle Entliftung

Option

Ohne Option

Mit DIN-Schienen-Anbausatz

1) Achten Sie darauf, die DIN-Schienenmontage fur die Montage (Methode) der Mehrfachanschiussplatte zu wahlen.
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Abmessungen und zusatzliche Informationen finden Sie im Katalog der

Anschluss-
Versorgung/ groBe
Entluft
ntlliftung AB
Interne @ 6 (Co)
Pilotluft @ 8 (C8)
Handhilfs-
betétigung
Nicht

verriegelbarer Typ

Nicht
verriegelbarer Typ

Gemeinsamer Belliftungs-
Versorgungsanschluss

Ohne
Mit
Ohne
Mit
Ohne
Mit
Ohne
Mit



Ventile

SMC Ldsungen im Vakuumbereich

Vakuumeinheit. Einzelne Einheit (N.C.-Versorgungsventil, N.C.-Vakuum-Beliiftungsventil,
24 VDC) mit Vakuumschalter, max. Vakuum -91 kPa, 2 PNP-Schaltausgange

Bestell-Nr.

ZK2A07K5CLA-[]
ZK2A10K5CLA-[]
ZK2A12K5CLA-L] @
ZK2A15K5CLA-]
ZK2A07K5HLA-
ZK2A10K5HLA-I
ZK2A12K5HLA-LJ @
ZK2A15K5HLA-[]
ZK2GO07K5CLA-[]
ZK2G10K5CLA-[]
ZK2G12K5CLA-[] @
ZK2G15K5CLA-[]
ZK2GO07K5HLA-J
ZK2G10K5HLA-J
ZK2G12K5HLA-J
ZK2G15K5HLA-C]

Entliftungstyp

Entliftung mit integriertem Schalldampfer.
Geréuschreduzierung auf 59 dB(A) ?

Entliftung mit High-Performance-
Schalldampfer, Gerduschreduzierung auf
46 dB(A)?

Dusen-@ [mm]
0,7
1,0
1,2
1,5
0,7
1,0
1,2
1,5
0,7
1,0
1,2
1,5
0,7
1,0
1,2
1,5

Ventilkabel (300 mm) und Vakuumschalterkabel (2 m) werden mitgeliefert.
1) Um die Bestell-Nr. zu vervollstandigen, ersetzen Sie das ,[1“ durch den Code der Steckverbindung: 06: @ 6 mm, 08: @ 8 mm.
2) Fur DusengroBe 0,7 — unter SMC-Messbedingungen.

Vakuumansch-
lussgroBe (V) !

06, 08

Vakuumschalter-
Druckbereich [kPa]

0-101

-100 bis 100

0-101

-100 bis 100

Max. Ansaugleistung
[I/min (ANRY)]

29
44
61
67
29
44
61
67
34
56
72
83
34
56
72
83

Vakuumeinheit. Einzelne Einheit (Versorgungsventil, Vakuum-Beliiftungsventil, 24 VDC)
mit Vakuumschalter und Energiesparfunktion und High-Performance-Schalldampfer,
max. Vakuum -91 kPa, 1 PNP Schaltausgang

Bestell-Nr.

ZK2A07K5RWA-[]
ZK2A10K5RWA-[]
ZK2A12K5RWA-J] @
ZK2A15K5RWA-] @
ZK2B15K5RWA-[] @
ZK2GO07K5RWA-[]
ZK2G10K5RWA-[]
ZK2G12K5RWA-[] @
ZK2G15K5RWA-[] @

EntlUftungstyp

Entliftungssystem mit integriertem hohem
Schalldampfer, Gerauschreduzierung auf
59 dB(A)

Entltftungsanschluss

Entliftungssystem mit High-Performance-
Schalldampfer, Gerduschreduzierung auf
46 dB(A)

Disen-@ [mm]
0,7
1,0
1,2

1,5

0,7
1,0
1,2
1,5

Ventilkabel (300 mm) und Vakuumschalterkabel (2 m) werden mitgeliefert.
1) Um die Bestell-Nr. zu vervollstandigen, ersetzen Sie das ,[1“ durch den Code der Steckverbindung: 06: @ 6 mm, 08: @ 8 mm.

@ Lagerhaltige Artikel.

Vakuumansch-
lussgroBe (V) !

06, 08

Vakuumschalter-
Druckbereich [kPa]

-100 bis 100

Max. Ansaugleistung
[/min (ANRY)]

29
44
61

67

34
56
72
83
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va ku ums | cheru n gsventi I - Verhindert den Druckverlust selbst ohne Werkstlck

- Kein Wechsel der Arbeitsgénge bei einem Werkstlckwechsel erforderlich
Serie ZP2V ﬂ - Bei Anderungen der Werkstiickgeometrie ist keine geénderte
Ansteuerung erforderlich
@ - Mit Steckverbindung, Ausfuhrung mit AuBengewinde und Innengewinde erhéltlich
- AnschlussgewindegréBe flr den Sauger: M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
- Fixe Offnung [mm]: 0,3, 0,5, 0,7, 1,0
- Max. Betriebsdruckbereich [MPa]: 0 bis 0,7
- Umgebungs- und Medientemperatur [°C]: 5 bis 60 (nicht gefroren)
- Filterfeinheit [um]: 40.

Anschlussart AnschlussgroBe
Bestell-Nr. (SaugergroBe/Vakuumerzeuger-Seite) (SaugergroBe/Vakuumerzeuger-Seite) Fixe Offnung [mm]
Saugerseite Vakuumerzeuger-Seite Saugerseite Vakuumerzeuger-Seite
ZP2V-A5-[] @ M5 x 0,8 M5 x 0,8 0,3 (03), 0,5 (05), 0,7 (07)
ZP2V-A8-[]1 @ M8 x 1,25 M8 x 1,25
ZP2V-A01-[J AuBengewinde Innengewinde R1/8 Rc1/8
0,5 (05), 0,7 (07), 1,0 (10)
ZP2V-AG1-O] G1/8 G1/8
ZP2V-AN1-0 NPT1/8 NPT1/8
ZP2V-B5-[] @ M5 x 0,8 M5 x 0,8
0,3 (03), 0,5 (05), 0,7 (07)
ZP2V-B6-L] @ M6 x 1 M6 x 1
ZP2V-B01-J Innengewinde AuBengewinde Rc1/8 R1/8
ZP2V-BG1-L] @ G1/8 G1/8 0,5 (05), 0,7 (07), 1,0 (10)
ZP2V-BN1-[J NPT1/8 NPT1/8
ZP2V-W4-[] a4 a4 0,3 (03), 0,5 (05), 0,7 (07)
Steckverbindung Steckverbindung
ZP2V-W6-[] @6 a6 0,5 (05), 0,7 (07), 1,0 (10)
. Wahlen Sie die feste DlsengroBe.
52 | Abmessungen und zusatzliche Informationen finden Sie im Katalog der @ Lagerhaltige Artikel.
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https://www.smc.eu/en-eu/products/zp2v-vacuum-saving-valve~43434~cfg?partNumber=ZP2V

Filtern

In-line-Leitungsfilter mit Steckverbindung

Serie ZFC . . . . . 54
Vakuumfilter mit hohem Durchfluss

Serie AFRJ .. ... 55
Wasserabscheider fiir Vakuum

Serie AMJ. . .. .. 56

™
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In-line-Leitungsfilter
mit Steckverbindung

Serie ZFC {i
®

In-line-Leitungsfilter

Bestell-Nr. Anschluss-@ [mm]
ZFC11 2
ZFC12

3,2
ZFC32
ZFC33 @
ZFC53 @ N
ZFC54 @
ZFC74 ® °
ZFC75 @ 8
ZFC76 ® 10
ZFC77 ® 12
Zubehor

WeiBes Filterelement:

Bestell-Nr. 5pum
(Ersatzelement 10 Stk.)

ZFC1 ZFC-EL-1
ZFC1-X03
ZFC1-X04 a
ZFC3 ZFC-EL-2
ZFC3-X03
ZFC3-X04 -
ZFCs5 ZFC-EL-3 @
ZFC5-X03
ZFC5-X04 a
ZFC7 ZFC-EL-4 ®
ZFC7-X03
ZFC7-X04 ;

- Kompakte und leichte Kunststoffausflhrung

- Der Bajonettverschluss erleichtert den Wechsel des Filterelements

- Einfache Installation dank Steckverbindern
- Transparenter Filterbehélter
- Verschiedene Farben flr leichte Erkennung.

Durchfluss [I/min]

Vakuum
2
5
7

10

20
30
70
80
100

Blaues Filterelement: 5 pm
(Ersatzelement 1 Stk.)

ZFC-ELO19

ZFC-EL020

ZFC-ELO015

ZFC-EL016

54 | Abmessungen und zusatzliche Informationen finden Sie im Katalog der
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Druck
15
45
50
80

100
200
250
450
550
650

WeiBes Filterelement:
10 um
(Ersatzelement 1 Stk.)

ZFC-ELO021

ZFC-EL022

ZFC-ELO17

ZFC-ELO18

Filterfeinheit [um]

Befestigungselement

ZFC-BRO001

ZFC-BR002

ZFC-BR003

ZFC-BR004

Max. Betriebsdruck

-100 kPa bis 1,0 MPa


https://www.smc.eu/en-eu/products/zfc-in-line-air-filter-with-one-touch-fitting-new~162822~cfg

Filterfeinheit
SMC Ldsungen im Vakuumbereich

Vakuumfilter mit hohem Durchfluss

- Medium: Luft
+ 2 Ausflihrungen: Ausfiihrung mit hohem Durchfluss oder Ausfuhrung zur

Serie AFJ
@

Abscheidung von Wassertrépfchen

- Wahlbare Filterfeinheiten: 5 pm, 40 um (wiederverwendbar und
auswaschbar) und 80 pm (wiederverwendbar und auswaschbar)

- Hohe Durchflusskapazitat: max. 660 I/min (ANR)

- Doppellagige Konstruktion des transparenten Behdlters und des
Behélterschutzes

- Bessere Bestandigkeit gegen aggressive Umgebungen, da der interne
Druckbehalter keinen korrosiven Chemikalien und Olspritzern ausgesetzt ist

- Rundum-Sichtbarkeit (360°) — volle Sicht aus jedem Winkel

- Wahlbares Behaltermaterial: Polycarbonat oder Polyamid.

Empfohlener

Bestell-Nr. Ausfuhrung BaugréBe Anzfgéfs' Behéltermaterial Filterfeinheit [um] Durchfluss Bt?;ieeito)ﬁ(;lﬁlgg-
[I/min (ANRY)]
AFJ20-F02-5-T ® 5 140
AFJ20-F02-40-T ® 20 G1/4 40 150
AFJ20-F02-80-T 80
AFJ30-F03-5-T Ausfiihrung mit 5 250
AFJ30-F03-40-T hohem Durchfluss 30 G3/8 40
AFJ30-F03-80-T ARST 80 o0
AFJ40-F04-5-T 5 440
AFJ40-F04-40-T @ 40 G1/2 40
AFJ40-F04-80-T 80 000
AFJ20-F02-5.S Polycarbonat 5 100 -100 bis O
AFJ20-F02-40-S @ 20 G1/4 40
AFJ20-F02-80-S 80 %0
AFJ30-F03-5-S @ Ausflhrung zur 5 230
AFJ30-F03-40-S ng;;i?g&% e 30 G3/8 40 -
AFJ30-F03-80-S AFJ-S 80
AFJ40-F04-5-S 5 370
AFJ40-F04-40-S 40 G1/2 40
AFJ40-F04-80-S 80 o0
Zubehor
Bestell-Nr. Ausfihrung Beschreibung Material
AF20P-060S ® AFJ20
AF30P-060S @ AFJ30 5 pm Vliesstoff
AF40P-060S @ AFJ40
AF22P-820S AFJ20
AF32P-820S AFJ30 Filterelement 40 um
AF42P-820S AFJ40
AF22P-830S AFJ20 i
AF32P-830S AFJ30 80 pum
AF42P-830S AFJ40
AF22P-050AS @ AFJ20
AF32P-050AS @ AFJ30 Befestigungselement " —
AF42P-050AS @ AFJ40
c2sJ AFJ20
casJ AFJ30 Behé'tfvgfjlj’%;’ppe | Polycarbonat
Cc4sJ AFJ40

1) Montageset mit 2 Befestigungsschrauben.

2) Die Behalter-Baugruppe verfugt Gber einen O-Ring.
Bitte wenden Sie sich fur die Ausfihrung in psi und °F an SMC.

@ Lagerhaltige Artikel.
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Wasserabscheider fiir Vakuum -Medium: Luft

Serie AMJ

®

In-line-Leitungsfilter

Bestell-Nr.

AMJ3000-F02 @
AMJ3000-FO03 @
AMJ4000-FO03 @
AMJ4000-F04 @
AMJ5000-F06 @
AMJ5000-F10 @

AnschlussgroBe

G1/4

G3/8

G1/2
G3/4
G1

- Mindestens 90 % des angesaugten Wassers wird entfernt

- Manueller-Handablass

- Bajonettverschluss vereinfacht den Austausch des Filterelements
- Schutz fur Standardbehalter

- Selbst bei Wassersattigung entsteht praktisch kein Druckabfall.

Betriebsdruck [MPa]
Durchfluss [I/min]

Min. Max.
200
300 -0,1 1,0
500

56 | Abmessungen und zusatzliche Informationen finden Sie im Katalog der
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https://www.smc.eu/en-eu/products/amj-drain-separator-for-vacuum~135167~cfg?partNumber=AMJ3000-02B


Vakuumregler
Serie IRV10/20. . .. ... ... ... ... 58

Elektropneumatischer Regler/
elektronischer Vakuumregler

Serie [TV2090. . .. ... ... ... ... . ... 59
Air-Management-System
Serie AMS20/30/40/60. . . ... ... ... 60
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Elektropneumatischer Regler/
Elektronischer Vakuumregler

Serie TV2090
@

- 2 Ausflhrungen:
- ITV2090: Standard
- [TVO090: kompakt.

- Dynamische Steuerung des Luftdrucks in Abhangigkeit von elektrischen
Signalen

- Kompakt bei geringem Gewicht

- Schutzart: IP65

- Integrierte LED-Anzeige

- Leistungsaufnahme: max. 4 W

- Kommunikationsprotokolle: 10-Link, analog (Strom und Spannung),
digitale Signale, voreingestellter Eingang, CC-Link, DeviceNet™,
PROFIBUS DP, RS-232C.

ITVOOL], kompakter Vakuumregler mit individueller Montage

Einstelloarer

L ' ' Ausgangs- ) Steckverbindung Durchfluss Enthaltenes
Bestell-Nr. Eingangssignal signal Druc[I;gZ]relch o8 [I/min (ANR)] Art der Montage Aot
ITV0090-0ON 4-20mA
ITV0090-3N @
Flaches
0 10VCe Individuell Befestigungs-
- Analog 1 . Steckverbindung fur element fur
ITV0090-3BL ® 5VDC 10is-100 s hlauch-0 4 2.0 Standard-Basistyp,
Rechtwinkliges
Anschlusskabel 2
ITV0O090-OMN 4 -2 mA Mehrfachansch-
ITV0090-3MN 0-10VCC lussplatte
ITVOOL], Mehrfachanschlussplatte
L Anzahl der Versorgungs-/
sl Stationen Entltftungsanschluss
1ITV00-02 ® 2
1ITV00-03 @ 3 @ 6 (grauer Druckring)
1ITV00-04 ® 4
Zubehor
Bestell-Nr. Beschreibung
ZS-40-A @ Kabel M8 (4p) gerade, 3 m
M8-4DSX3MG4 Kabelanschluss M8 (4p) gerade, 3 m
P398000-501-2 Kabelanschluss M8 (4p) Rechtwinklig, 2 m
P39800022 Flaches Befestigungselement
P39800023 L-Befestigungselement
ITV209L], Standard-Vakuumregler mit individueller Montage
Einstellbarer Steckverbindung Max. Durchfluss
Bestell-Nr. Eingangssignal Ausgangssignal Druckbereich VAC (1), [ /rﬁin (ANR)] Enthaltenes Zubehér
[kPa] OUT (2), ATM (3)
ITV2090-01F2BN5 @ Befestigungselement, kein Kabel
4 bis 20 mA
ITV2090-01F2N5 Ohne Befestigungselement, kein Kabel
Analog 1 - 5 VDC
ITV2090-31F2BN5 @ Befestigungselement, kein Kabel
ITV2090-31F2N5 @ Ohne Befestigungselement, kein Kabel
0-10VCC -1,3 bis -80 G1/4 132,0
ITV2090-33F2BN5 Digitaler Befestigungselement, kein Kabel
ITV2090-33F2N5 @ Schaltausgang/PNP Ohne Befestigungselement, kein Kabel
ITV2090-ILF2BN5 10-Link Befestigungselement, kein Kabel
(A-Codiert) -

ITV2090-ILF2N5
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https://www.smc.eu/en-eu/products/itv~134573~nav?productId=134576&partNumber=ITV0090-0N

Regelung
SMC Ldsungen im Vakuumbereich

Stecker
Bestell-Nr.
P398020-500-3 ®
P398020-501-3 ®
PCA-1557633 ®
PCA-1557646 ®
PCA-1557688 ®
PCA-1557691 @
P398020-502-3
P398020-503-3

Zubehor
Bestell-Nr.
EX500-AP050-S @
EX500-AP050-A ®

Verwendung Beschreibung Modell
2080 0 M0, magao .
ITV-Feldbus, RS 232C-Link M12-Kabel Rechtwinklig, 3 m ITV2090(-CC,-DE,-PR,-RC)

M12-Kabel (A-codiert) gerade, Innengewinde, 5 m
M12-Kabel (A-codiert) ITV2090-DE
gerade, AuBengewinde, 5 m
M12-Kabel (A-codiert) gerade, Innengewinde, 5 m

Kommunikation
M12-Kabel (A-codiert) ITV2090-PR

gerade, AuBengewinde, 5 m
M12-Kabel gerade, 3 m

M12-Kabel Rechtwinklig, 3 m

[TV2090-RC

Beschreibung
Kabel mit Anschluss, gerade

Kabel mit Anschluss, Winkel

Befestigungselemente
Bestell-Nr. Beschreibung Modell
P398020-600 ® Flache.s Befestigungselement (einschlieBlich
Befestigungsschrauben) TV20. 30
P398020-601 ® L—Befgsngungselement (einschlieBlich
Befestigungsschrauben)
Va kuumreg Ier - Einseitige Anschllsse hinten als Standard

- Der maximale Durchfluss ist mehr als doppelt so hoch wie bei den

Serie IRV10/20 Vorgangermodellen:

®

- Serie IRV10 140 I/min (ANR)
- Serie IRV20 240 I/min (ANR).

- Verringerung des Gesamtgewichts um 20 %

- Eingebaute Steckverbindung ist jetzt Standard

- Einfaches Montieren/Demontieren des Manometers oder digitalen
Druckschalters durch Anschluss mit Klammer.

- 2 mogliche Befestigungsrichtungen fur das Manometer oder den digitalen

Druckschalter
- Verschiedene Montagewinkel fir das Manometer und den digitalen
Druckschalter
- Erweiterte Montagemaoglichkeiten.
Vakuumregler
i ' Schlauch- Umgebungs- und .
Bestell-Nr. Druckbereich [kPa] P e Medientemperatur [°C] AnschlUsse
IRV10-C06 ® 06
IRV10-C08 ® @8
IRV20-C06 ® @6 Standardanschliisse
IRV20-C08 ® @8
IRV20-C10 ® @10
-1,3 bis -100 5 bis 60
IRV10A-C06 ® @6
IRV10A-C08 ® @8
IRV20A-CO06 ® o6 Elnseltlgg Anschlisse
hinten
IRV20A-C08 @ 08
IRV20A-C10 ® @10
Optionen
Bestell-Nr.
Anschlisse
IRV10(A) IRV20(A)
P601010-17 ® P601020-17 ® Befestigungselement
P601010-14 ® P601020-14 @ FuBbefestigungselement
P601010-12 @ P601020-12 ® Vakuummanometer-Baugruppe

@ Lagerhaltige Artikel.
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Air Management System
Serie AMS20/30/40/60 r@'v

®

Bestell-Nr. Ausfuhrung

AMS20A-F02C-PN-MLG
AMS30A-F03C-PN-MLG
AMS40A-F04C-PN-MLG

AMSG60A-FO06C-PN-MLG Elektropneu-
AMS20A-FO2C-SA-MLG matischer Regler

AMS30A-F03C-SA-MLG
AMS40A-F04C-SA-MLG
AMS60A-F06C-SA-MLG
AMS20B-F02C-PN-MLG
AMS30B-F03C-PN-MLG
AMS40B-F04C-PN-MLG
AMS60B-F06C-PN-MLG
AMS20B-F02C-SA-MLG
AMS30B-F03C-SA-MLG
AMS40B-F04C-SA-MLG
AMS60B-F06C-SA-MLG

Regler

60 | Abmessungen und zusatzliche Informationen finden Sie im Katalog der

jeweiligen Serie unter www.smc.eu

Anschluss-
groBe

G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

Optimieren Sie Ihr Druckluft-Management

- Programmierbare automatische Druckreduzierung und Abschaltzeiten

- Messung und Uberwachung von Durchfluss, Druck und Temperatur

- Steuerung der Parameter mit Feldbus- oder OPC UA-Datenerfassung

- Drahtlose Verbindung mit einer Reichweite von bis zu 100 Metern und 10
Wireless-Remote-Modulen

- Kompatibel mit EherNet/IP®, PROFINET und EtherCAT®

-10-Link

- Hohe Sicherheit durch Verschlisselung

- Durchfluss bis 4000 I/min bei 0,7 MPa

- AnschlussgroBe: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

- Modulare Verbindung.
Einstelldruckbereich
Protokoll Durchfluss [I/min]
Min. Max.
5 bis 500
PROFINET, OPC UA )
(bei angeschlossenem 10 bis 1000
Drahtlos-Adapter: 20 bis 2000
Wireless Base)
40 bis 4000
5 bis 500
Standalone (bei )
angeschlossenem 10 bis 1000
Drahtlos-Adapter: 20 bis 2000
Wireless Remote)
40 bis 4000
0,2 0,7
5 bis 500
PROFINET, OPC UA i
(bei angeschlossenem 10 bis 1000
Drahtlos-Adapter: 20 bis 2000
Wireless Base)
40 bis 4000
5 bis 500
Standalone (bei i
angeschlossenem 10 bis 1000
Drahtlos-Adapter: 20 bis 2000
Wireless Remote)
40 bis 4000


https://www.smc.eu/en-eu/products/air-management-system-ams20-30-40-60~171720~nav?partNumber=AMS

Regelung
SMC Ldsungen im Vakuumbereich

Zubehor
Bestell-Nr.

Y200T-2-D
Y300T-2-D
Y400T-1-D
Y600T-2-D
E200-F01-D
E200-F02-D
E300-F02-D
E300-F03-D
E400-F03-D
E400-F04-D
E600-F06-D
E600-F10-D
EXW1-A11N-X1
EX9-AWES
EX9-AWTS

EXW1-AC1-X1

EX500-AP010-S
EX500-AP050-S
EX500-AP010-A
EX500-AP050-A
ZS-37-A
EXA1-AC1
EXA1-AC2
AN20-02
AN30-03
AN30-03
AN40-04
ANS500-06
AN600-10
AN202-02
AN302-03
AN402-04
ANA1-06
ANA1-10

@ Lagerhaltige Artikel.

GroBe
20
30
40
60
20

20, 30

30.40

40
60
60

20, 30, 40, 60

20
30.40
30
40

60

20
30
40

60

Beschreibung

Zwischenstlick mit Befestigungselement

Endstick

Drahtlos-Adapter
Dichtkappen

Spannungsversorgungskabel (M8-Anschluss, fir EXW1-A11N-X1, mit Anschlissen auf beiden Seiten
(Buchse/Stecker))

Spannungsversorgungskabel (M12-Anschluss, fir EXA1), gerader Anschluss

Anschlusskabel mit M12-Buchse

Anschlusskabel fir Standby-Regler/Restdruck-Entliftungsventil

Kunststoff-Schalldampfer

Metall-Schalld@mpfer

Hochleistungs-Schalldédmpfer

SNC 61
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Sensoren

Digitaler Druckschalter,

Vakuum / Uberdruck

Serie ZSE/ISE10 . ... .. 63
Digitaler Prazisionsdruckschalter

Serie ZSE/ISE20. . . . .. .. ... 64
Elektronischer Druckschalter

Serie PS1100/1200 . .. .. ... ... .. ... ... 64

Digitaler Durchflussschalter,
2-farbiges Anzeigefeld

Serie PF2M7. . ... ... ... ... ... ... 65
Drucksensoren

Sensor fiir Mehrkanal-Controller

Serie PSES30. . .. ... ... 66
Kompakter-Drucksensor fiir Druckluft

Serie PSE540. . ... ... ... . 66
Drucksensor fiir allgemeine Medien

Serie PSESB0. . .. ... ..., 67
Drucksensor fiir allgemeine Medien

Serie PSES70. . . ... ... ... 67
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Sensoren
SMC Ldsungen im Vakuumbereich

Digitaler Druckschalter,
Vakuum / Uberdruck
Serie ZSE/ISE10

®

- Schmales Profil: 9,8 mm breite
- 3 Ausflhrungen:

- ZSE10: Vakuum
- ZSE10F: Uberdruck/Vakuum.

- Digital-Display mit einem Anzeigebereich: 3,5 Stellen
- Gleichzeitige Kopierfunktion der Einstellungen auf 10 Druckschalter méglich
- Verbesserte Sichtbarkeit der Zustande der Ausgéange (LEDs an den

Ecken des Gehauses)

- Montage: Direktmontage, Schalttafeleinbau oder DIN-Schienenmontage
- Einfache Einstellung in 3 Schritten
- Schutzart IP40.

Bestell-Nr. Druckbereich Druckluftanschluss Schaltausgang " Spannung
ISE10-M5-B-G @ 2 PNP
-0,1 bis 1,0 MPa
ISE10-M5-E-G PNP + (1 bis 5 V)
ZSE10-M5-B-G @ 2 PNP
-101 bis 0 kPa M5-Gewinde, seitlich 12 bis 24 VDC
ZSE10-M5-E-G PNP + (1 bis 5V)
ZSE10F-M5-B-G @ 2 PNP
-100 bis 100 kPa
ZSE10F-M5-E-G PNP + (1 bis 5V)
1) NPN-Option auf Anfrage erhaltlich.
Montagezubehor
Bestell-Nr. Beschreibung
ZS-39-B @ Adapter fur Schalttafeleinbau
ZS-39-R @ Adapter flr DIN-Schienenmontage
Kabel
Bestell-Nr. Funktion Beschreibung Lange
Z5-39-5G @ Kabel flr Spannungsversorgung Anschiusskabel mit Stecker (mit Steckerabdeckung) (5-adrig) 2m

@ Lagerhaltige Artikel.
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https://www.smc.eu/en-eu/products/zse10-digital-pressure-switch-vacuum-compound-pressure~41746~cfg

Digitaler Prazisionsdruckschalter

Serie ZSE/ISE20 @ New
®

- 3-Zonen-Display, 3-farbiges Anzeigefeld

- Kompatible Medien: Druckluft, nicht korrosive Gase,
nicht entztindliche Gase oder herkémmliche Medien

« Druckbereiche: -0,1 bis 2 MPa

- Wiederholgenauigkeit: +0,2 % F.S.

- Ausgang: NPN/PNP, analog (Spannung/Strom), 10-Link

- Wahlbare Ansprechzeit: von unter 1,5 ms bis 5 s

- Schutzart IP40 oder IP65

- Leistungsaufnahme: max. 35 mA

- Spannungsversorgung: 12 bis 24 VDC.

Bestell-Nr. Betriebsdruckbereich Druckluftanschiuss Anschlusskabel Ver,\‘g’:gi‘;tr’]are Art der Ausgange Schutz
ISE20-P-01-L @ -0,1 bis 1 MPa
ZSE20F-P-01-L -100 bis 100 kPa Anschlusskabel mit Stecker, 1 PNP
3-adrig, Lange 2 m
ZSE20-P-01-L ® -101 bis 0 kPa o
ISE20A-(1-01-J ® -0,1 bis 1 MPa
ZSE20AF-(1-01-J -100 bis 100 kPa Anschlusskabel mit Stecker
5-adrig, Lange 2 m

ZSE20A-[1-01-J -101 bis 0 kPa R1/8

O 0,1 bis 1 MP (Adepler R
ISE20B-L)-01-W @ s a enthalten) Anschlusskabel mit Stecker, Druckluft, nicht
ZSE20BF-[1-01-W -100 bis 100 kPa 5-adrig, wasserfest, Lange Korrosive Gase,
ZSE20B-0-01-W -101 bis 0 kPa am nient entztndiiche

ase
ISE20B-L-01-W @ -0,1 bis 1 MPa OLink 1
ZSE20BF-L-01-W @ -100 bis 100 kPa Schaltausgang s
) (PNP/NPN)
ZSE20B-L-01-W ® 101 bis O kPa Anschlusskabel mit Stecker,
ISE20C-[1-02-W -0,1 bis 1 MPa 5-adrig, wasserfest, Lange
ISE20CH-[1-02-W -0,1 bis 2 MPa 2m
R1/4 Ty

ZSE20CF-[0-02-W -100 bis 100 kPa (M5-Gewinde) Y
ZSE20C-0-02-W -101 bis 0 kPa

Modell ZSE-ISE20, 20A, 20B erhaltlich ohne Druckluftanschluss, M5-Gewinde (bei lagerhaltigen Bestell-Nr. ,01“ durch ,-M5* ersetzen). Ausgangstyp flr
ZSE-ISE20A/20B/20C: (Ausnahme: ZSE-ISE20 und ZSE-ISE20B-L), ,-“ ersetzen durch:
[T], 2 PNP offene Kollektorausgange + 1 analoger Spannungsausgang (1 bis 5 V)

[V], 2 PNP offene Kollektorausgange + 1 analoger Stromausgang (4 bis 20 mA)

[Y], 2 PNP offene Kollektorausgénge + Kopierfunktion.

Elektronischer Druckschalter

Serie PS1100/1200
®

Bestell-Nr. Druckluftanschluss
PS1100-R06L-Q ®

PS1200-R0O6L-Q ®

Betriebsdruckbereich
-0,1 bis 1,0 MPa
-100 bis 500 kPa

Steckverbinder @ 6 mm
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- LED-Anzeige des Schaltpunkts

- Kompakte-Konstruktion

- Fur Direktmontage an Steckverbindern

- Piezoelektrischer Sensor fUr lange Lebensdauer

- Kann direkt an eine @ 6 mm-Steckverbindung angeschlossen werden

- IP40-Gehause mit eingegossenem Kabel (2-Draht), Lange 3 m.

Einstelldruckbereich
-0,1 bis 0,40 MPa
-100 bis 0 kPa

Schaltausgang Spannung

Aktueller Druck

< Einstelldruck: ON 12 bis 24 VDG


https://www.smc.eu/en-eu/products/zse20-f~138877~nav?productId=138879
https://www.smc.eu/en-eu/products/ps1-00-electronic-pressure-switch~31443~cfg?partNumber=PS11

Sensoren

SMC Ldsungen im Vakuumbereich

Digitaler Durchflussschalter,

2-farbige Anzeige

® Serie PF2M7 @@ New

Bestell-Nr.

PF2M701-C4-L4
PF2M701-C4-L3
PF2M702-C4-L4
PF2M702-C4-L3
PF2M705-C4-L4
PF2M705-C4-L3
PF2M710-C6-L4
PF2M710-C6-L3
PF2M725-C6-L4
PF2M725-C6-L3
PF2M750-C6-L4
PF2M750-C6-L3
PF2M711-C8-L4
PF2M711-C8-L3
PF2M721-C8-L4
PF2M721-C8-L3

@ Lagerhaltige Artikel.

Durchfluss [I/min]

0,01 bis 1

0,02 bis 2

0,05 bis 5

0,1 bis 10

0,2 bis 25

0,5 bis 50

1 bis 100

2 bis 200

- Trockene Luft, N2, Ar, CO2
- Messung eines groBen Durchflussbereichs mit einem Produkt moglich

- Durchflussverhaltnis 100:1 Kleinste einstellbare Schritte: 0,01 I/min

- Kompakt, geringes Gewicht
- Gewicht: 27,3 % leichter als das Vorgangermodell (55 g = 40 g)
- Niedrige Stromaufnahme: max. 35 mA

- Fettfrei

- Kompatibel mit |0-Link-Kommunikation.

Ausgangstyp

OUT1: 10-Link/NPN/PNP OUT 2: 4 bis 20 mA
OUT1: I0-Link/NPN/PNP OUT2: 1 bis 5V /0-10 V
OUT1: 10-Link/NPN/PNP OUT 2: 4 bis 20 mA
OUT1: 10-Link/NPN/PNP OUT2: 1 bis 5V /0-10 V
OUT1: 10-Link/NPN/PNP OUT 2: 4 bis 20 mA
OUT1: 10-Link/NPN/PNP OUT2: 1 bis 5V /0-10 V
OUT1: 10-Link/NPN/PNP OUT 2: 4 bis 20 mA
OUT1: 10-Link/NPN/PNP OUT2: 1 bis 5V /0-10 V
OUT1: 10-Link/NPN/PNP OUT 2: 4 bis 20 mA
OUT1: 10-Link/NPN/PNP OUT2: 1 bis 5V /0-10 V
OUT1: 10-Link/NPN/PNP OUT 2: 4 bis 20 mA
OUT1: 10-Link/NPN/PNP OUT2: 1 bis 5V /0-10 V
OUT1: 10-Link/NPN/PNP OUT 2: 4 bis 20 mA
OUT1: 10-Link/NPN/PNP OUT2: 1 bis 5V /0-10 V
OUT1: IO-Link/NPN/PNP OUT 2: 4 bis 20 mA
OUT1: 10-Link/NPN/PNP OUT2: 1 bis 5V /0-10 V

Druckiuftanschiuss ~ VerS0rgungs-
spannung

a4
18 bis 30 VDC

@6

@8

™

- Verbesserte Bestandigkeit gegen Feuchtigkeit und Fremdkdrper
- Bypass-Konstruktion

Schutz

P40

SVC | &5


https://www.smc.eu/en-eu/products/pf2m7~164009~nav?productId=163985

Drucksensoren

Sensor fiir Mehrkanal-Controller
Serie PSE530

®

Bestell-Nr.
PSE530-M5 @
PSE531-M5 @
PSE532-M5 @
PSE533-M5 @

Zubehor
Bestell-Nr.
ZS-26-F

Kompakter-Drucksensor fiir Druckluft
Serie PSE540

®

Bestell-Nr.
PSE541-M3 @
PSE541-M5 @
PSE541-01 @
PSE541-R04 @
PSE541-R06 @
PSE541-IM5 @
PSE541-IM5H
PSE543-M3 @
PSE543-M5 @
PSE543-01 @
PSE543-R04 @
PSE543-R06 ®
PSE543-IM5 @
PSE543-IM5H
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Druckbereich
0 bis 1 MPa
-101 bis O kPa
0 bis 101 kPa

-101 bis 101 kPa

Beschreibung

Sensorkabel

Druckbereich [kPa]

-101 bis O

-100 bis 100

jeweiligen Serie unter www.smc.eu

Ausgangstyp

Analog 1 bis 5V

Lange

3m

Ausgangstyp

Analog 1 bis 5V

- Drucksensor flir Mehrkanal-Controller
- Medium: Druckluft, nicht korrosive Gase
- Stromaufnahme: max. 15 mA

- Hochdruck, Vakuum, Niederdruck und Uberdruck/Vakuum.

Druckluftanschluss

M5

- 2 Ausflhrungen:
- PSE541: Vakuum (-101 bis 0 kPa)
- PSE543: Uberdruck/Vakuum (-100 bis 101 kPa)
- Kompakte-Konstruktion, z. B. 9,6 x 20,8 x 18 mm
- Geringes Gewicht, z. B. 1,9 g
- Prafdruck: 500 kPa
- Genauigkeit (Umgebungstemp. von 25 °C): max. 2 % F.S.
- Wiederholgenauigkeit: max. 0,2 % F.S.
- Schutzart: IP40
-1 ms Ansprechzeit

- Kompatible Displays: PSE200/PSE300 (7 verschiedene PSE300 Anschlussarten)

- Sensor mit eingegossenem Kabel (3-Draht).

Druckluftanschluss
M3-AuBengewinde
M5-AuBengewinde
R1/8-Gewinde, M5-Gewinde
Steckverbinder @ 4 mm
Steckverbinder @ 6 mm
M5-Innengewinde
M5-Innengewinde, mit Befestigungsbohrungen
M3-AuBengewinde
M5-AuBengewinde
R1/8-Gewinde, M5-Gewinde
Steckverbinder @ 4 mm
Steckverbinder @ 6 mm
M5-Innengewinde

M5-Innengewinde, mit Befestigungsbohrungen


https://www.smc.eu/en-eu/products/pse53-sensor-for-multi-channel-controller~159738~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/pse540-small-pneumatic-pressure-sensor~159735~cfg

Sensoren
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Drucksensor fir allgemeine Medien
Serie PSE560
@

Bestell-Nr.
PSE561-01 @
PSE561-02
PSE561-A2
PSE561-B2
PSE561-C01
PSE561-N01
PSE561-N02
PSE563-01 @
PSE563-02 @
PSE563-A2
PSE563-B2
PSE563-C01
PSE563-NO1
PSE563-N02

Druckbereich [kPa] Ausgangstyp

-101 bis O

Analog 1 bis 5V

-100 bis 100

Drucksensor fiur allgemeine Medien
Serie PSE570
©)

Bestell-Nr. Druckbereich [kPa] Ausgangstyp
PSE573-01
Analog 1 bis 5V
PSE573-02

-100 bis 100
PSE573-01 -28 @

Stromausgang (4 bis 20 mA)
PSE573-02-28

@ Lagerhaltige Artikel.

- Drucksensor fur allgemeine Medien
- Medium: Medien, einschlieBlich Gas, die SUS316L nicht korrodieren
- 2 Ausflhrungen:

- PSE561: Vakuum (-101 bis 0 kPa)
- PSE563: Uberdruck/Vakuum (-100 bis 101 kPa)

- Genauigkeit (Umgebungstemp. von 25 °C): max. 1 % F.S.
- Wiederholgenauigkeit: max. 0,2 % F.S.
- Schutzart: IP65.

Druckluftanschluss

R1/8 mit M5-Innengewinde
R1/4 mit M5-Innengewinde

URJ 1/4
TSJ 1/4
Rc1/8

NPT 1/8 mit M5-Innengewinde
NPT 1/4 mit M5-Innengewinde
R1/8 mit M5-Innengewinde
R1/4 mit M5-Innengewinde

URJ 1/4
TSJ 1/4
Rc1/8

NPT 1/8 mit M5-Innengewinde
NPT 1/4 mit M5-Innengewinde

- Verwendbare Medien: Gas oder Fllssigkeiten, welche die Materialien der

Teile, die in Kontakt mit dem Medium kommen, weder angreifen noch
korrodieren

+ 6 Nenndruckbereiche: -100 bis 100 kPa, 0 bis 500 kPa, 0 bis 1 MPa, 0

bis 2 MPa, 0 bis 5 MPa, 0 bis 10 MPa

- Prifdruck: bis zu 3-mal héher als der Nenndruck
« PrUfspannung: 500 VAC

- M12-Stecker fur die Verdrahtung

« Schutzart: IP65.

Druckluftanschluss
R1/8 mit M5-Innengewinde
R1/4 mit M5-Innengewinde
R1/8 mit M5-Innengewinde
R1/4 mit M5-Innengewinde

svC | ¢

™


https://www.smc.eu/en-eu/products/pse560-pressure-sensor-for-general-fluids~159736~cfg?partNumber=PSE561-01
https://www.smc.eu/en-eu/products/pse570-general-fluids-pressure-sensor~159739~cfg
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