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Hinweise

%@

Die Erstellung dieser Freigabeliste erfolgte auf Basis der aktuellen Betriebsmittelvorschrift BV 1.13
des Volkswagen-Konzerns. Fiir Komponenten die nicht in dieser Tabelle gelistet sind, muss eine

schriftliche Ausnahmegenehmigung eingeholt werden.

O

Allgemeine technische Information zu den pneumatischen Komponenten kénnen unter dem
folgenden Weblink eingesehen und heruntergeladen werden:

Pneumatik Website: http://www.smc.de

Die Gliederungspunkte dieser Bauteilfreigabeliste sind deren in der aktuellen BV1.13 identisch.
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4. Freigabeliste flir Bauelemente
41 Energieumformung
41.2 Pneumatikzylinder

4.1.2.1

Betriebsdaten
Betriebsdruck:
Betriebstemperatur:
@ 32 bis 125 mm

@ 160 bis 200 mm
VW Norm: 39D 20000

max. 10 bar

-20 °C bis +80 °C
-10 °C bis +70 °C

Doppeltwirkende Zylinder @ 32 bis 200 mm nach DIN ISO 15552

ISO 15552 Zylinder doppeltwirkend, Durchmesser 32 bis 125 mm, Serie CP96

Typ (7] Hub Lager | Mat.-Nr. Lager Teil-Nr. [SMC Artikelnummer
liste (LL) ME30
32 25 21-5 2170 CP96SDB32-25
32 50 21-5 2146 CP96SDB32-50
32 80 21-5 2147 CP96SDB32-80
50 25 21-5 2148 CP96SDB50-25
50 50 21-5 2113 CP96SDB50-50
50 80 21-5 2150 CP96SDB50-80
Zylinder Serie CP 96 50 100 21-5 2151 CP96SDB50-100
Profilrohrausfiihrung 50 125 21-5 2172 CP96SDB50-125
0 32mm bis 00 125 mm 63 25 21-5 2152 CP96SDB63-25
Die genannten 63 50 21-5 2153 CP96SDB63-50
Zylinder sind samtlich 63 80 21-5 2154 CP96SDB63-80
mit Magnetkolben
ausgestattet ! 63 100 21-5 2155 CP96SDB63-100
63 125 21-5 2173 CP96SDB63-125
63 160 21-5 2156 CP96SDB63-160
63 200 21-5 2174 CP96SDB63-200
80 25 21-5 2175 CP96SDB80-25
80 50 21-5 2176 CP96SDB80-50
80 80 21-5 2157 CP96SDB80-80
80 100 21-5 2158 CP96SDB80-100
80 125 21-5 2159 CP96SDB80-125
80 160 21-5 2177 CP96SDB80-160
80 200 21-5 2178 CP96SDB80-200
100 25 21-5 2179 CP96SDB100-25
100 50 21-5 2180 CP96SDB100-50
100 80 21-5 2181 CP96SDB100-80
100 100 21-5 2182 CP96SDB100-100
100 125 21-5 CP96SDB100-125
100 160 21-5 2160 X 110T149397|CP96SDB100-160
100 200 21-5 2183 CP96SDB100-200
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4. Freigabeliste flir Bauelemente

41 Energieumformung

41.2 Pneumatikzylinder

4.1.21 Doppeltwirkende Zylinder @ 32 bis 200 mm nach DIN ISO 15552

Betriebsdaten

Betriebsdruck: max. 10 bar
Betriebstemperatur:

@ 32bis 125 mm  -20 °C bis +80 °C
@ 160 bis 200 mm -10 °C bis +70 °C
VW Norm: 39D 20000

ISO 15552 Zylinder doppeltwirkend, Durchmesser 32 bis 125 mm, Serie CP96

Typ (7] Hub Lager | Mat.-Nr. Lager Teil-Nr. [SMC Artikelnummer
liste (LL) ME30
125 50 21-5 2264 CP96SDB125-50
125 80 21-5 2265 CP96SDB125-80
125 100 21-5 2184 CP96SDB125-100
125 125 21-5 2272 CP96SDB125-125
125 160 21-5 2273 CP96SDB125-160
125 200 21-5 2161 CP96SDB125-200
125 250 21-5 2274 CP96SDB125-250

ISO 15552 Zylinder doppeltwirkend, Durchmesser 160 bis 200 mm, Serie C95

Typ (7] Hub Lager | Mat.-Nr. Lager Teil-Nr. [SMC Artikelnummer
liste (LL) ME30
160 100 21-5 2275 C95SDB160-100
160 160 21-5 2276 C95SDB160-160
160 200 21-5 2277 C95SDB160-200
160 250 21-5 2280 C95SDB160-250
160 400 21-5 2281 C95SDB160-400
160 500 21-5 2282 C95SDB160-500
200 160 21-5 2283 C95SDB200-160
Zylinder Serie C 95 200 200 21-5 2284 C95SDB200-200
Zugstangenausfiihrung 200 400 21-5 2285 C95SDB200-400
0 160mm bis 0 200 mm 200 500 21-5 2286 C95SDB200-500
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4, Freigabeliste fiir Bauelemente
4.1 Energieumformung

41.2 Pneumatikzylinder
Anbauteile Doppeltwirkende Zylinder @ 32 bis 200 mm nach DIN ISO 15552

4.1.2.1

und VDMA 24562 Teil 2

VW Norm: 39D 20000

r
7

Befestigungselemente Doppeltwirkende Zylinder @ 32 bis 200 mm nach DIN ISO 15552

Typ Zyl.-0 Lager | Mat.-Nr. Lager Teil-Nr. | SMC Artikelnummer Datenblatt
liste (LL) ME30
Flanschbefestigung 32 21-5 2326 F5032
MF1/MF2, @50 21-5 2327 F5050
ISO 15552-12 @63 21-5 2328 F5063
- @ 80 21-5 2329 F5080
{ & @100 21-5 2330 F5100
1 (:‘ . @125 21-5 2331 F5125
L) by < 160 215 | 2332 F5160
@ 200 21-5 2333 F5200
Lagerbock mit starrem 32 21-5 2291 E5032
Lager @50 21-5 2131 E5050
ISO 15552-12 @63 21-5 2290 E5063
@ 80 21-5 2292 E5080
\' @100 21-5 2293 E5100
= . @125 21-5 2294 E5125
i-* > @ 160
@ 200
Gabelbefestigung MP2 O 32 21-5 2298 D5032
(inkl.Bolzen) @ 50 21-5 2299 D5050
ISO15552-12 @63 21-5 2300 D5063
@ 80 21-5 2301 D5080
i . Ipl i | @100 215 | 2302 D5100
‘ @125 21-5 2303 D5125
= ,ﬂ.} @ 160 21-5 2304 D5160
@ 200 21-5 2305 D5200
Gabelbefestigung GA @32 41415 | 2306 DS5032
(inkl. Bolzen) @ 50 21-5 2307 DS5050
ISO 15552-12 @63 21-5 2308 DS5063
" i | @ 80 21-5 2309 DS5080
| ﬁz @ 100 21-5 2310 DS5100
A Eé» @125 21-5 2311 DS5125
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4, Freigabeliste fiir Bauelemente
4.1 Energieumformung
41.2 Pneumatikzylinder

4.1.2.1

und VDMA 24562 Teil 2

VW Norm: 39D 20000

Anbauteile Doppeltwirkende Zylinder @ 32 bis 200 mm nach DIN ISO 15552

r
7

Befestigungselemente Doppeltwirkende Zylinder @ 32 bis 200 mm nach DIN ISO 15552

Typ Zyl.-0 Lager | Mat.-Nr. Lager Teil-Nr. | SMC Artikelnummer Datenblatt
liste (LL) ME30
Lagerbock mit @32 21-5 2334 ES5032
sphérischem Gelenklager 50 21-5 2335 ES5050
ISO15552-12 @63 21-5 2336 ES5063
— @ 80 21-5 2337 ES5080
‘ ) @100 21-5 2338 ES5100
\‘ @125 21-5 2339 ES5125
l
Gelenkkopf @32 M10x1,25 | 21-5 2321 KJ10D
DIN ISO 8139 @50 M16x1,5 21-5 2322 KJ16D
@63 M16x1,5 21-5 2322 KJ16D
@ 80 M20x1,5 21-5 2323 KJ20D
- k,\ @100  M20x1,5 21-5 2323 KJ20D
@125  M27x2 21-5 2324 KJ27D
@160  M36x2 21-5 2325 KJ36D
@200  M36x2 21-5 2325 KJ36D
Gabelkopf mit Bolzen @32 M10x1,25 [ 21-5 2316 GKM10-20
(DIN/ISO 8140) @50 M16x1,5 21-5 2317 GKM16-32
@63 M16x1,5 21-5 2317 GKM16-32
@ 80 M20x1,5 21-5 2318 GKM20-40
W @100 M20x1,5 | 21-5 | 2318 GKM20-40
. é’,_ @125  M27x2 21-5 2319 GKM30-54
@160  M36x2 21-5 2320 GKM35-54
@200  M36x2 21-5 2320 GKM35-54
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4. Freigabeliste fir Bauelemente
41 Energieumformung

4.1.2 Pneumatikzylinder

4.1.2.2

Betriebsdaten

Betriebsdruck: max. 10 bar
Betriebstemperatur:
@16 bis25 mm  -20 °C bis +80 °C

VW Norm: nach BV 1.13

Doppeltwirkende Zylinder @ 16 bis 25 mm nach ISO 6432 und CETOP RP52P

r
7

ISO 6432 Zylinder doppeltwirkend, Durchmesser 16 bis 25 mm, Serie C85

Typ (7] Hub Lager | Mat.-Nr. Lager Teil-Nr. | SMC Artikelnummer
liste (LL) ME30
16 25 21-5 8473 CD85N16-25-B
Die genannten 16 50 21-5 | 8474 CD85N16-50-B
Zylinder sind samtlich
mit Magnetkolben 16 100 21-5 8475 CD85N16-100-B
ausgestattet! 25 25 21-5 | 8476 CD85N25-25-B
25 50 21-5 8477 CD85N25-50-B
25 100 21-5 8478 CD85N25-100-B

Befestigungselemente Doppeltwirkende Zylinder @ 16 bis 25 mm nach ISO 6432

Typ Zyl.- O Lager | Mat.-Nr. Lager Teil-Nr. | SMC Artikelnummer
liste (LL) ME30
Gelenkkopf a 25 21-5 2321 KJ10D
DIN ISO 8139 '-“ ’
Gabelkopf 25 21-5 2316 GKM10-20
mit Bolzen V’ =
(DIN/ISO 8140) =
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4. Freigabeliste fir Bauelemente ‘__//-'

41 Energieumformung

4.1.2 Pneumatikzylinder
4.1.2.3 Kompakt-Kurzhubzylinder @ 20 bis 100 mm nach DIN- ISO 21287

Betriebsdaten

Betriebsdruck: max. 10 bar 2,

9 -

o 10

Betriebstemperatur:

@20 bis 100 mm  -20 °C bis +80 °C

3

)

VW Norm: nach BV 1.13

ISO 21287 Zylinder doppeltwirkend, Durchmesser 20 bis 100 mm, Serie C55
Typ (7] Hub Lager | Mat.-Nr. Lager Teil-Nr. | SMC Artikelnummer
liste (LL) ME30
) 20 10 BV 1.13 CD55B20-10-X1439
P 2amtlich 20 30 |BV1.13 CD55B20-30-X1439
mit Magnetkolben 25 10 BV 1.13 CD55B25-10-X1439
ausgestattet!
25 30 BV 1.13 CD55B25-30-X1439
32 10 BV 1.13 CD55B32-10-X1439
32 30 BV 1.13 CD55B32-30-X1439
KoSta-Innengewinde 40 10 BV 1.13 CD55B40-10-X1439
Zylinder Serie C55 40 30 BV 1.13 CD55B40-30-X1439
Profilrohrausfiihrung 50 10 BV 1.13 CD55B50-10-X1439
O 20mm bis O 63 mm 50 30 BV 1.13 CD55B50-30-X1439
63 10 BV 1.13 CD55B63-10-X1439
63 30 BV 1.13 CD55B63-30-X1439
KoSta-AuBengewinde 20 10 BV 1.13 CD55B20-10M-X1439
Zylinder Serie C55 20 30 BV 1.13 CD55B20-30M-X1439
Profilrohrausfiihrung 25 10 BV 1.13 CD55B25-10M-X1439
O 20mm bis O 63 mm 25 30 BV 1.13 CD55B25-30M-X1439
32 10 BV 1.13 CD55B32-10M-X1439
 \ 32 30 BV 1.13 CD55B32-30M-X1439
L) 40 10 | BV 1.13 CD55B40-10M-X1439
%@:— 40 30 |BV113 CD55B40-30M-X1439
[ { 50 10 BV 1.13 CD55B50-10M-X1439
50 30 BV 1.13 CD55B50-30M-X1439
M: Aussengewinde 63 10 |BV1.13 CD55B63-10M-X1439
63 30 BV 1.13 CD55B63-30M-X1439
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4. Freigabeliste fir Bauelemente

41 Energieumformung

4.1.2 Pneumatikzylinder

r
7

4.1.2.4 Zylinder fir konstruktiv bedingte Ausnahmefille, mit Magnetkolben fiir Ndhrungsschalter

Betriebsdaten

Betriebsdruck: max. 10 bar

Betriebstemperatur:

@32 bis 125 mm  -20 °C bis +80 °C
@ 160 bis 200 mm  -10 °C bis +70 °C

VW Norm: 39D 20000

ISO 15552 Zylinder doppeltwirkend, Durchmesser 32 bis 125 mm, Serie CP96

Typ (7] Hub Lager | Mat.-Nr. Lager Teil-Nr. | SMC Artikelnummer
liste (LL) ME30
32 25 21-5 2170 CP96SDB32-25
f‘? 32 50 21-5 2146 CP96SDB32-50
: 5 32 80 21-5 2147 CP96SDB32-80
50 25 21-5 2148 CP96SDB50-25
50 50 21-5 2113 CP96SDB50-50
50 80 21-5 2150 CP96SDB50-80
Zylinder Serie CP 96 50 100 21-5 2151 CP96SDB50-100
Profilrohrausfiihrung 50 125 21-5 2172 CP96SDB50-125
0 32mm bis O 125 mm 63 25 21-5 2152 CP96SDB63-25
Die genannten 63 50 21-5 2153 CP96SDB63-50
Zylinder sind samtlich 63 80 21-5 2154 CP96SDB63-80
mit Magnetkolben
ausgestattet ! 63 100 21-5 2155 CP96SDB63-100
63 125 21-5 2173 CP96SDB63-125
63 160 21-5 2156 CP96SDB63-160
63 200 21-5 2174 CP96SDB63-200
80 25 21-5 2175 CP96SDB80-25
80 50 21-5 2176 CP96SDB80-50
80 80 21-5 2157 CP96SDB80-80
80 100 21-5 2158 CP96SDB80-100
80 125 21-5 2159 CP96SDB80-125
80 160 21-5 2177 CP96SDB80-160
80 200 21-5 2178 CP96SDB80-200
100 25 21-5 2179 CP96SDB100-25
100 50 21-5 2180 CP96SDB100-50
100 80 21-5 2181 CP96SDB100-80
100 100 21-5 2182 CP96SDB100-100
100 125 21-5 CP96SDB100-125
100 160 21-5 2160 X 110T149397|CP96SDB100-160
100 200 21-5 2183 CP96SDB100-200
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4. Freigabeliste fir Bauelemente
41 Energieumformung

4.1.2 Pneumatikzylinder

4.1.2.4

Betriebsdaten
Betriebsdruck: max. 10 bar
Betriebstemperatur:

@ 32bis 125mm  -20 °C bis +80 °C
@ 160 bis 200 mm -10 °C bis +70 °C

VW Norm: 39D 20000

Zylinder fir konstruktiv bedingte Ausnahmefille, mit Magnetkolben fiir Ndhrungsschalter

ISO 15552 Zylinder doppeltwirkend, Durchmesser 32 bis 125 mm, Serie CP96

Typ (7] Hub Lager | Mat.-Nr. Lager Teil-Nr. | SMC Artikelnummer
liste (LL) ME30
125 50 21-5 2264 CP96SDB125-50
125 80 21-5 2265 CP96SDB125-80
125 100 21-5 2184 CP96SDB125-100
125 125 21-5 2272 CP96SDB125-125
125 160 21-5 2273 CP96SDB125-160
125 200 21-5 2161 CP96SDB125-200
125 250 21-5 2274 CP96SDB125-250
ISO 15552 Zylinder doppeltwirkend, Durchmesser 160 bis 200 mm, Serie C95
Typ (7] Hub Lager | Mat.-Nr. Lager Teil-Nr. | SMC Artikelnummer
liste (LL) ME30
160 100 21-5 2275 C95SDB160-100
160 160 21-5 2276 C95SDB160-160

160 200 21-5 2277
160 250 21-5 2280
160 400 21-5 2281
160 500 21-5 2282

200 160 21-5 2283
Zylinder Serie C 95 200 200 21-5 2284
Zugstangenausfiihrung 200 400 21-5 2285
0 160mm bis O 200 mm 200 500 21-5 2286

C95SDB160-200
C95SDB160-250
C95SDB160-400
C95SDB160-500
C95SDB200-160
C95SDB200-200
C95SDB200-400
C95SDB200-500
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4. Freigabeliste fiir Bauelemente
41 Energieumformung
41.2 Pneumatikzylinder

4.1.2.4

Betriebsdaten
Betriebsdruck:
Betriebstemperatur:
@ 32 bis 125 mm

VW Norm: 39D 20000

max. 10 bar

-10 °C bis +150 °C

r
7

Zylinder fiir konstruktiv bedingte Ausnahmefille, fiir Arbeitstemperaturen bis 130°C

ISO 15552 Zylinder doppeltwirkend, Durchmesser 32 bis 125 mm, Serie CP96

Typ (7] Hub Lager | Mat.-Nr. Lager Teil-Nr. | SMC Artikelnummer
liste (LL) ME30
32 25 CP96SB32-25-XB6
32 50 CP96SB32-50-XB6
32 80 CP96SB32-80-XB6
50 25 CP96SB50-25-XB6
50 50 CP96SB50-50-XB6
50 80 CP96SB50-80-XB6
Zylinder Serie CP 96 50 100 CP96SB50-100-XB6
Profilrohrausfiihrung 50 125 CP96SB50-125-XB6
0 32mm bis 00 125 mm 63 25 CP96SB63-25-XB6
63 50 CP96SB63-50-XB6
63 80 CP96SB63-80-XB6
63 100 CP96SB63-100-XB6
63 125 CP96SB63-125-XB6
63 160 CP96SB63-160-XB6
63 200 CP96SB63-200-XB6
80 25 CP96SB80-25-XB6
80 50 CP96SB80-50-XB6
80 80 CP96SB80-80-XB6
80 100 CP96SB80-100-XB6
80 125 CP96SB80-125-XB6
80 160 CP96SB80-160-XB6
80 200 CP96SB80-200-XB6
100 25 CP96SB100-25-XB6
100 50 CP96SB100-50-XB6
100 80 CP96SB100-80-XB6
100 100 CP96SB100-100-XB6
100 125 CP96SB100-125-XB6
100 160 CP96SB100-160-XB6
100 200 CP96SB100-200-XB6
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4. Freigabeliste fiir Bauelemente

41 Energieumformung
41.2 Pneumatikzylinder

4124 Zylinder fiir konstruktiv bedingte Ausnahmefille, fiir Arbeitstemperaturen bis 130°C

Betriebsdaten

Betriebsdruck: max. 10 bar
Betriebstemperatur:

@ 32bis 125 mm  -10 °C bis +150 °C

VW Norm: 39D 20000

ISO 15552 Zylinder doppeltwirkend, Durchmesser 32 bis 125 mm, Serie CP96

Typ (7] Hub Lager | Mat.-Nr. Lager Teil-Nr. | SMC Artikelnummer
liste (LL) ME30

125 50 CP96SB125-50-XB6
125 80 CP96SB125-80-XB6
125 100 CP96SB125-100-XB6
125 125 CP96SB125-125-XB6
125 160 CP96SB125-160-XB6
125 200 CP96SB125-200-XB6
125 250 CP96SB125-250-XB6
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4. Freigabeliste fiir Bauelemente

41 Energieumformung

41.2 Pneumatikzylinder

P
7

4.1.2.4 Zylinder fiir konstruktiv bedingte Ausnahmefalle, bei extremen Schmutzbefall mit Metallabstreifer

Betriebsdaten

Betriebsdruck: max. 10 bar

Betriebstemperatur:

@ 32 bis 125 mm  -20 °C bis +80 °C

VW Norm: 39D 20000

ISO 15552 Zylinder doppeltwirkend, Durchmesser 32 bis 125 mm, Serie CP96

Typ (7] Hub Lager | Mat.-Nr.| Lager | Teil-Nr. [ SMC Artikelnummer
liste (LL) ME30
32 25 CP96SDB32-25-XC35
32 50 CP96SDB32-50-XC35
32 80 CP96SDB32-80-XC35
50 25 CP96SDB50-25-XC35
50 50 CP96SDB50-50-XC35
50 80 CP96SDB50-80-XC35
Zylinder Serie CP 96 50 100 CP96SDB50-100-XC35
Profilrohrausfiihrung 50 125 CP96SDB50-125-XC35
0 32mm bis 0 125 mm 63 25 CP96SDB63-25-XC35
Die genannten 63 50 CP96SDB63-50-XC35
Zylinder sind samtlich 63 80 CP96SDB63-80-XC35
mit Magnetkolben
ausgestattet ! 63 100 CP96SDB63-100-XC35
63 125 CP96SDB63-125-XC35
63 160 CP96SDB63-160-XC35
63 200 CP96SDB63-200-XC35
80 25 CP96SDB80-25-XC35
80 50 CP96SDB80-50-XC35
80 80 CP96SDB80-80-XC35
80 100 CP96SDB80-100-XC35
80 125 CP96SDB80-125-XC35
80 160 CP96SDB80-160-XC35
80 200 CP96SDB80-200-XC35
100 25 CP96SDB100-25-XC35
100 50 CP96SDB100-50-XC35
100 80 CP96SDB100-80-XC35
100 100 CP96SDB100-100-XC35
100 125 CP96SDB100-125-XC35
100 160 CP96SDB100-160-XC35
100 200 CP96SDB100-200-XC35

09.07.2018
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4. Freigabeliste fiir Bauelemente

41 Energieumformung
41.2 Pneumatikzylinder

P
7

4.1.2.4 Zylinder fiir konstruktiv bedingte Ausnahmefalle, bei extremen Schmutzbefall mit Metallabstreifer

Betriebsdaten

Betriebsdruck: max. 10 bar
Betriebstemperatur:

@ 32bis 125 mm  -20 °C bis +80 °C

VW Norm: 39D 20000

ISO 15552 Zylinder doppeltwirkend, Durchmesser 32 bis 125 mm, Serie CP96

Typ (7] Hub Lager | Mat.-Nr.| Lager | Teil-Nr. [ SMC Artikelnummer
liste (LL) ME30

125 50 CP96SDB125-50-XC35
125 80 CP96SDB125-80-XC35
125 100 CP96SDB125-100-XC35
125 125 CP96SDB125-125-XC35
125 160 CP96SDB125-160-XC35
125 200 CP96SDB125-200-XC35
125 250 CP96SDB125-250-XC35

09.07.2018
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4. Freigabeliste fir Bauelemente
41 Energieumformung
415 Druckerh6hungsaggregate

Betriebsdaten
Betriebsdruck: max. 10 bar

Betriebstemperatur: 2 °C bis +80 °C

VW Norm: nach BV 1.13

Typ AnschluB | Druckverstark- | Ausgangs- Lager Lager |SMC Artikelnummer
ungsverhaltnis druck ME30 liste (LL)
G1/4 1:2 bis 20 Bar VBA10A-F02
G3/8 1:2 bis 10 bar |110T135552 VBA20A-F03
G1/2 1:2 bis 10 bar VBA40A-F04

09.07.2018

SMC VW BV 1.13
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4. Freigabeliste fir Bauelemente
41 Energieumformung
41.7 Kompaktzylinder mit Fithrung

Betriebsdaten
Betriebsdruck: max. 10 bar
Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °C

Kolbendurchmesser: @ 32 bis 500 mm

VW Norm: nach BV 1.13

C

e
I <o

(-9

\§ «

r
7

P ie.

| i g e =
| Pl Mg —
g - -‘Q‘

l;%g 9

Teil-Nr.

MGPA32TF-25Z
MGPA32TF-50Z
MGPA32TF-75Z
MGPA32TF-100Z
MGPA32TF-125Z
MGPA32TF-150Z
MGPA32TF-175Z
MGPA32TF-200Z
MGPA32TF-250Z
MGPA32TF-300

SMC Artikelnummer

Typ (7] Hub Lager | Mat.-Nr. Lager
liste (LL) ME30

32 25

e 32 50
e u&iah : 32 75
Bl !g/ 32 100
— o 32 125
32 150

32 175

Kompaktzylinder mit 32 200
Prazisonskugellager 32 250
32 300

50 25

50 50

50 75

50 100

50 125

50 150
50 175
50 200
50 250
50 300

MGPA50TF-25Z
MGPA50TF-50Z
MGPAS50TF-75Z
MGPA50TF-100Z
MGPA50TF-125Z
MGPA50TF-150Z
MGPA50TF-175Z
MGPA50TF-200Z
MGPA50TF-250Z
MGPA50TF-300

09.07.2018 SMC VW BV 1.13
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4. Freigabeliste fiir Bauelemente
4.2 Energie-Steuerung und -Regelung

4.21 Wegeventile und Zubehor

4.21.2 3/2-Wegeventile

Betriebsdaten

Betriebsdruck:

max. 7 bar

Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C

VW Norm: nach BV 1.13

O

Typ

Bemerkungen

Lager
liste (LL)

Mat.-Nr. Lager
ME30

Teil-Nr.

SMC Artikelnummer

3/2-Wegeventil elektrisch betéatigt SMC Serie VP

3/2-Wege-Ventil
Einzelventil
24VDC, 1,55 W

T: 38ms

PP-LDU196

3/2-Wege-Ventil
Doppelventil
24VDC, 1,55W

T: 38ms

PP-LDU195

09.07.2018
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4. Freigabeliste fiir Bauelemente
4.2 Energie-Steuerung und -Regelung
4.21 Wegeventile und Zubehor

4223

Betriebsdaten
Betriebsdruck:

Betriebstemperatur:

VW Norm: nach BV 1.13

Ventilinseln Profinet / Interbus - LWL

max. 10 bar
-20 °C bis +80 °C

O

Typ

Bemerkungen Lager

liste (LL)

Mat.-Nr.

Lager
ME30

Teil-Nr.

SMC Artikelnummer

Ventilinsel 800 I/min interne

Pilotluft

VQC2000

Endplatte zur
Busknotenseite
2 x 10mm
Steckverbinder

1107126252

VVQC2000-3A-1-C10

Verblockbare
EinzelanschuBplatte
8 mm Fitting

1107126254

VVQC2000-1A-D-C8

Endplatte U-Seite
2x10 mm
Steckverbinder

1107126253

VVQC2000-2A-1-C10

wo
o\ [J];F%

513
(R1) (P}(R2)

5/2-Wege-Ventil
monostabil
24VDC, 0,4 W
Q: 552 I/min
T:31ms

1107142788

VQC2101N-51

5/2-Wege-Ventil
bistabil

24VDC, 0,4 W
Q: 552 |/min

T: 26ms

1107126255

VQC2201N-51

Steckschalldampfer
Endplatteneinheiten

1107508399

AN20-C10

Abdeckplatte
fur Leerplatz

1107126256

VVQ2000-10A-1

09.07.2018
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4. Freigabeliste fiir Bauelemente
4.2 Energie-Steuerung und -Regelung
4.21 Wegeventile und Zubehor

4223 Ventilinseln Profinet / Interbus - LWL

Betriebsdaten

Betriebsdruck:

Betriebstemperatur:

max. 10 bar
-20 °C bis +80 °C

VW Norm: nach BV 1.13

O

-
LS

Einschaltventil
kein Steckverbinder

Typ Bemerkungen Lager | Mat.-Nr. Lager Teil-Nr. | SMC Artikelnummer
liste (LL) ME30
Ventilinsel 800 Imin MQB Standard mit Einschaltventil externe Pilotluft vaM2
P Endplatte zur X 110T148211|VVQC2000-3A-1-C10-
Busknotenseite X264
2 x 10mm
5 Steckverbinder
Loh Verblockbare VVQC2000-1A-D-CO
Grundplatte fir -X10
i

>
»
&

®.

A
LY
.

Verblockbare
EinzelanschuBplatte
8 mm Fitting

1107126254

VVQC2000-1A-D-C8

S

Endplatte U-Seite
2x10 mm
Steckverbinder

1107148221

VVQC2000-2A-1-C10
-X264

(A)42(B)

(R1)5 1 3(R2)
(P)

5/2-Wege-Ventil
Einschaltventil
intern vorgesteuert
24VDC, 0,4W

VQC2101NY-5-X10

{A)(B)

5 1 3
(R1IX P XR2)

5/2-Wege-Ventil
monostabil

extern vorgesteuert
24VDC, 0,4W

Q: 552 I/min

T: 24ms

1107148225

VQC2101NR-5-X27

09.07.2018
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4. Freigabeliste flir Bauelemente

4.2
4.21
4223

Betriebsdaten
Betriebsdruck:

Betriebstemperatur:

VW Norm: nach BV 1.13

max. 10 bar
-20 °C bis +80 °C

Energie-Steuerung und -Regelung
Wegeventile und Zubehér

Ventilinseln Profinet / Interbus - LWL

O

Typ Bemerkungen Lager | Mat.-Nr. Lager Teil-Nr. | SMC Artikelnummer
liste (LL) ME30
Ventilinsel 800 Imin MQB Standard mit Einschaltventil externe Pilotluft vQaMm2

41T

513

5/3-Wege-Ventil
Mittelstellung offen
Rastung auf "14"
extern vorgesteuert
24VDC, 0,4W
Q:522 I/min

T:34 ms

X 1107148233

VQC2401NR-5-X74

5/3-Wege-Ventil
Mittelstellung offen
extern vorgesteuert
24VDC, 0,4 W
Q:522 I/min

T:34 ms

X 1107148229

VQC2401NR-5-X27

5/3-Wege-Ventil
Mittelstellung

druckbeaufschlagt
extern vorgesteuert

X 1107148231

VQC2501NR-5-X27

(A)B)
" ; Q:804 I/min
' 5 1 3 '
(R1XP XR2} T: 44mS
Druckschalter F08-2000-M12-M
V Einschaltventil
. mit M12-Stecker

Steckschalldampfer
Endplatteneinheiten

X 1107508399

AN20-C10

- Ry

Abdeckplatte
fur Leerplatz

X 1107126256

VVQ2000-10A-1

09.07.2018
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4.
4.2
4.21
4223

Betriebsdaten
Betriebsdruck:

Betriebstemperatur:

VW Norm: nach BV 1.13

max. 10 bar
-20 °C bis +80 °C

Freigabeliste flir Bauelemente
Energie-Steuerung und -Regelung
Wegeventile und Zubehér

Ventilinseln Profinet / Interbus - LWL

O

Typ

Bemerkungen

Lager
liste (LL)

Mat.-Nr.

Lager Teil-Nr.

ME30

SMC Artikelnummer

Ventilinsel 2000 I/min MQB Standard mit Einsch

altventil externe Pilotluft

vam4

Endplatte zur
Busknotenseite
P-Anschluss G 1/2
R-Anschluss G 3/4

X 1107148212

VVQC4000-3A-2F
-X45

Verblockbare
Grundplatte
flr Einschaltventil

X 110T148216

VVQC4000-1A-D-CO-
X10

EinzelanschuBplatte
10 mm Fitting

X 1107148220

VVQC4000-1A-D-C10

Endplatte U-Seite
P-Anschluss G1/2
R-Anschluss G3/4

VVQC4000-2A-1F

5/2-Wege-Ventil
Einschaltventil
24 VDC, 1,0W
nicht extern
vorgesteuert

X 1107148218

VQC4101-5-X10

5/2-Wege-Ventil
monostabil

extern vorgesteuert
24VDC, 1,0W

Q: 1958 I/min
T:25ms

1107148226

VQC4101R-5-X17

09.07.2018

SMC VW BV 1.13

Seite 25 von 40



4. Freigabeliste flir Bauelemente
4.2 Energie-Steuerung und -Regelung
4.21 Wegeventile und Zubehor

4223

O

Ventilinseln Profinet / Interbus - LWL

Betriebsdaten
max. 10 bar
-20 °C bis +80 °C

Betriebsdruck:

Betriebstemperatur:

VW Norm: nach BV 1.13

Typ

Bemerkungen

Lager
liste (LL)

Mat.-Nr.

Lager
ME30

Teil-Nr.

SMC Artikelnummer

Ventilinsel 2000 I/min MQB Standard mit Einsch

altventil externe Pilotluft

vam4

5/2-Wege-Ventil X 110T148228(VQC4201R-5-X17
*\‘ bistabil
T \\ . |extern vorgesteuert
i U |2avoe, 10w
e\ [
| | : 25ms
®)(P) (R2)
5/3-Wege-Ventil X 110T148234{VQC4401R-5-X92
*\; Mittelstellung offen
T :\\ . |Rastung auf "14"
. /’ extern vorgesteuert
MY il £ 24VDC, 1,0W
el Q: 1958 I/min
13 T: 50ms
5/3-Wege-Ventil X 110T148230[VQC4401R-5-X17
*\ Mittelstellung offen
T \\ > |extern vorgesteuert
any U aavoe, 10w
Mm Q: 1958 I/min
i i T: 50ms
C rbi '
5/3-Wege-Venti X 110T148232|VQC4501R-5-X17

Mittelstellung
druckbeaufschlagt
extern vorgesteuert
24VDC, 1,0 W
Q:1958 I/min
T:50ms

09.07.2018
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4. Freigabeliste flir Bauelemente
4.2 Energie-Steuerung und -Regelung
4.21 Wegeventile und Zubehor

O

4223 Ventilinseln Profinet / Interbus - LWL

Betriebsdaten
Betriebsdruck: max. 10 bar
Betriebstemperatur:  -20 °C bis +80 °C

VW Norm: nach BV 1.13

Typ Bemerkungen Lager | Mat.-Nr. Lager Teil-Nr. | SMC Artikelnummer
liste (LL) ME30
Ventilinsel 2000 I/min MQB Standard mit Einschaltventil externe Pilotluft vam4

5/3-Wege-Ventil X 110T148235/VQC4701R-5-X11
Heberventil nach
VW- Vorgaben
extern vorgesteuert
24VDC, 1,0 W
Q:1958 I/min
T:50ms

Druckschalter X 110T148214{F08-4000-M12-M
Einschaltventil
mit M12-Stecker

Schalldampfer far X 110T148224(303026
Endplatteneinheiten

G3/4 Zoll

Abdeckplatte X 110T148237|VVQ4000-10A-1

fur Leerplatz
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4. Freigabeliste fir Bauelemente
4.3 Energielibertragung
4.3.1 Leitungen und Leitungsverbindungen

4.3.1.3 Flexible Leitungen fir Druckluft

Betriebsdaten
Betriebsdruck: max. 10 bar
Betriebstemperatur: -30 °C bis 90 °C

Durchmesser: @4 bis 16 mm

VW Norm: 39D 1475 schweiBspritzerbestéandig Ausfiihrung soft

r
7

Typ ad, ad, Farbe | Lager Mat.-Nr. Lager [SMC Artikelnummer
liste (LL) ME30

4 2 |schwarz| 21-5 2045 SWELD0402B-50

4 2 weiB | 21-5 2052 SWELD0402W-50

4 2 blau 21-5 2053 SWELD0402BU-50

V 4 2 rot 21-5 2054 SWELD0402R-50

| 4 2 grin | 21-5 2055 SWELD0402G-50
m 6 4 schwarz 21-5 2046 SWELD0604B-50
N 6 4 weiB 21-5 2056 SWELDO0B04W-50
w 6 4 blau 21-5 2057 SWELD0604BU-50
& - ‘ 6 4 rot 21-5 2058 SWELD0604R-50
—— 6 4 griin 21-5 2059 SWELD0604G-50
»f'ﬁkﬂ N 8 4 |schwarz| 21-5 2047 SWELD0804B-50
% 8 4 weiB | 21-5 2066 SWELD0804W-50
: 8 4 blau 21-5 2067 SWELD0804BU-50
7~ = 8 4 rot 21-5 2068 SWELDO0804R-50
| i 8 4 grin | 21-5 2069 SWELD0804G-50
) 10 6 |schwarz| 21-5 2048 SWELD1006B-50
10 6 weiB 21-5 2070 SWELD1006W-50
10 6 blau 21-5 2071 SWELD1006BU-50

10 6 rot 21-5 2072 SWELD1006R-50

10 6 griin 21-5 2073 SWELD1006G-50

12 8 |schwarz| 21-5 2049 SWELD1208B-50

12 8 weiB | 21-5 2074 SWELD1208W-50
12 8 blau 21-5 2075 SWELD1208BU-50

12 8 rot 21-5 2076 SWELD1208R-50

12 8 grin | 21-5 2077 SWELD1208G-50

p) 14 10 | schwarz| 21-5 2050 SWELD1410B-50

S 14 10 weiB 21-5 2078 SWELD1410W-50
14 10 blau 21-5 2079 SWELD1410BU-50

14 10 rot 21-5 2100 SWELD1410R-50

14 10 griin 21-5 2101 SWELD1410G-50

16 11 | schwarz| 21-5 2051 SWELD1611B-50

16 11 weiB 21-5 2102 SWELD1611W-50
16 11 blau 21-5 2103 SWELD1611BU-50

16 11 rot 21-5 2104 SWELD1611R-50

16 11 griin 21-5 2105 SWELD1611G-50

09.07.2018
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4. Freigabeliste fiir Bauelemente
4.3 Energielibertragung

O

4.3.3 Komponenten HIP/RIP

Betriebsdaten

Betriebsdruck:

Klhlwasseranschluss:

HD Netz 12 bar, ab Sicherheitsventil 10 bar
ND Netz 6 bar
HIP: G1%",G1" ; RIPG1/2",G3/4

VW-Norm HIP: 11-38D 926105/1 ; 11-38D 926105/3 ; 11-38D 926106/1
VW Norm RIP: 11-38D 926107/1 ; 11-38D 926109/1 ; 11-38H 278254/1 ; 11-38D 926108/1
Typ Bemerkungen Mat.-Nr. | Teile-Nr. Lager SMC Artikelnummer
LL ME30

11-38D 926105/1
HIP 1" HIP-VW-HD-ND-KW-F10-04
HD Netz 12 bar
ND Netz 6 bar

Klhlwasser
Anschluss: G1"

11-38D 926105/3 HIP-VW-HD-ND-KW-F14-04
HIP 1 1/2"
HD Netz 12 bar

ND Netz 6 bar

Klhlwasser
Anschluss: G112"

11-38D 926106
HIP 1" HIP-VW-ND-F10-03
ND Netz 6 bar

09.07.2018
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4. Freigabeliste fiir Bauelemente

4.3
4.3.3

Betriebsdaten

Betriebsdruck:

Klhlwasseranschluss:

Energielibertragung
Komponenten HIP/RIP

HD Netz 12 bar, ab Sicherheitsventil 10 bar

ND Netz 6 bar

HIP: G1'%2",G1" ; RIPG1/2",G 3/4

r
7

VW-Norm HIP: 11-38D 926105/1 ; 11-38D 926105/3 ; 11-38D 926106/1
VW Norm RIP: 11-38D 926107/1 ; 11-38D 926109/1 ; 11-38H 278254/1 ; 11-38D 926108/1
Typ Bemerkungen Mat.-Nr. | Teile-Nr. Lager SMC Artikelnummer
LL ME30

Ventilinsel, mit Profinet-Busknoten, Eingangsmodul mit 8 x 2 Eingéngen, Einschaltventil mit Druckschalter, 2 St. bistabile 5/2-Wegeventile

Ventilinsel komplett fur
HIP-VW-HD-ND-KW-F10-04
und
HIP-VW-HD-ND-KW-F14-0

Einzelteile sind unter 4.2.2.3
SMC-Ventilinseln aufgefihrt

110T148166

VQM2-00000004WP8-EBB

Ventilinsel, Profinet-Busknoten, Eingangsmodul mit 8 x 2 Eingangen,

Einschaltventil mit Druckschalter, 1 St. bistabiles

5/2-Wegeventil

Ventilinsel komplett fur
HIP-VW-ND-F10-03

Einzelteile sind unter 4.2.2.3
SMC-Ventilinseln aufgefihrt

VQM2-00000004WP8-EB

HIP HD-Strang
Wartungseinheit
Hochdruckstrang
Anschluss: G1"

CEO40092-C-004

HIP ND-Strang
Wartungseinheit
Niederdruckstrang

~ |Anschluss: G1"

CEO40092-C-003

09.07.2018
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4. Freigabeliste fiir Bauelemente ‘f'

4.3 Energielibertragung

4.3.3 Komponenten HIP/RIP

Betriebsdaten

Betriebsdruck:

Klhlwasseranschluss:

HD Netz 12 bar, ab Sicherheitsventil 10 bar
ND Netz 6 bar
HIP: G1%",G1" ; RIPG1/2",G 3/4

VW-Norm HIP: 11-38D 926105/1 ; 11-38D 926105/3 ; 11-38D 926106/1
VW Norm RIP: 11-38D 926107/1 ; 11-38D 926109/1 ; 11-38H 278254/1 ; 11-38D 926108/1
Typ Bemerkungen Mat.-Nr. | Teile-Nr. Lager SMC Artikelnummer
LL ME30
HIP HD-Strang
Durchflussmessung CEO40092-C-005
Hochdruckstrang

Anschluss: G1"

HIP ND-Strang
Durchflussmessung CEO40092-C-008
Niederdruckstrang
Anschluss: G1"

11-38D 926105/1

HIP 1" CEQ40025-C-006
Wasser-Vorlauf
Anschluss KW:
G1"

11-38D 926105/1
HIP 1" CEQ40025-C-007
Wasser-Rucklauf
Anschluss KW:
G1"

11-38D 926105/3
HIP11/2" CEQ40026-C-006
Wasser-Vorlauf
Anschluss KW
G 11"

11-38D 926105/3
HIP 1 1/2" CEQ40026-C-007
Wasser-Rucklauf
Anschluss KW:
G171

09.07.2018
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4. Freigabeliste fiir Bauelemente
4.3 Energielibertragung
4.3.3 Komponenten HIP/RIP

Betriebsdaten

Betriebsdruck:

Klhlwasseranschluss:
VW-Norm HIP:
VW Norm RIP:

HD Netz 12 bar, ab Sicherheitsventil 10 bar

ND Netz 6 bar

HIP: G1%",G1" ; RIPG1/2",G 3/4
; 11-38D 926105/3 ; 11-38D 926106/1

; 11-38D 926109/1 ; 11-38H 278254/1 ; 11-38D 926108/1

11-38D 926105/1
11-38D 926107/1

O

Typ

Bemerkungen

Mat.-Nr.
LL

Teile-Nr. Lager
ME30

SMC Artikelnummer

11-38D 926105/1
HIP 1"

2/2 Wege
Kuhlwasserventil
Anschluss KW:
G1"

EVNB404A-F25A

11-38D 926105/3
HIP 1 2"

2/2 Wege
Kuhlwasserventil
Anschluss KW:
G112"

1107148167

EVNB604A-F40A

Schwimmer-Entliifter

Anschluss:
G 3/8"

8020

PURG-INOX 2000

Wassermanometer g 63 mm

MW 1063

HIP HD/ND Strang
Handabsperrventil
3/2- Wege
Anschlus: G 1"

Q: 8.800 I/min

bei p, = 10 bar

und A p =1 bar

1107148157

VHS50-F10
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4. Freigabeliste fiir Bauelemente ‘f'

4.3 Energielibertragung

4.3.3 Komponenten HIP/RIP

Betriebsdaten

Betriebsdruck:

Klhlwasseranschluss:

HD Netz 12 bar, ab Sicherheitsventil 10 bar
ND Netz 6 bar
HIP: G1%",G1" ; RIPG1/2",G 3/4

VW-Norm HIP: 11-38D 926105/1 ; 11-38D 926105/3 ; 11-38D 926106/1
VW Norm RIP: 11-38D 926107/1 ; 11-38D 926109/1 ; 11-38H 278254/1 ; 11-38D 926108/1
Typ Bemerkungen Mat.-Nr. | Teile-Nr. Lager SMC Artikelnummer
LL ME30
HIP HD/ND Strang
Filterdruckregler 1107148164 [AW60-F10G-8-X425
Anschluss: G 1"
p max: 20 bar
Q: 8.600 I/min
bei pe = 10 bar
und Ap =1 bar
HIP HD/ND Strang
Softstartschaltventil 1107148161 [EAVA5000-F10

3/2-Wege , pneum.
Anschluss: G 1"

p max: 10 bar

Q: 8.500 I/min

bei pe = 10 bar
und Ap =1 bar

HIP HD/ND Strang
Digitaler 1107148163 [ISE70-F02-65
Druckschalter
Anschluss: G 1/4"
p max: 10 bar

HIP HD/ND Strang
Sicherheitsventil 10 bar SHV-8-12-10BG
Druckschalter
Anschluss: G 1/2"
p max: 10 bar

HIP
Durchflussmesser 1107148165 [PF2A703H-F10-69N-X795
HD/ND Strang

Anschluss: G 1"

p max: 15 bar
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4. Freigabeliste fiir Bauelemente ‘f'

4.3 Energielibertragung

4.3.3 Komponenten HIP/RIP

Betriebsdaten

Betriebsdruck:

Klhlwasseranschluss:

HD Netz 12 bar, ab Sicherheitsventil 10 bar
ND Netz 6 bar
HIP: G1%",G1" ; RIPG1/2",G 3/4

VW-Norm HIP: 11-38D 926105/1 ; 11-38D 926105/3 ; 11-38D 926106/1
VW Norm RIP: 11-38D 926107/1 ; 11-38D 926109/1 ; 11-38H 278254/1 ; 11-38D 926108/1
Typ Bemerkungen Mat.-Nr. | Teile-Nr. Lager SMC Artikelnummer
LL ME30
HIP AN101-01

Schalldampfer fir
Kuhlwasserventil G 1"
Anschluss: R 1/8"

p max: 10 bar

HIP
Schalldampfer fur AN202-02
Kuhlwasserventil
G112"
Anschluss: R 1/4"
p max: 10 bar

HIP
Schalldampfer fir 1107148158 [AN40-04
Handabsperrventil
Anschluss: R 1/2"
p max: 10 bar

HIP HD/ND Strang
Schalldampfer fiir 110T148162 |AN600-10
Softstartventil

Anschluss: R 1"

p max: 10 bar

HIP HD/ND Strang
Zwischenstick 1107148156 |[Y600T
mit Befestigungs-
element
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4. Freigabeliste fiir Bauelemente ‘f'

4.3 Energielibertragung

4.3.3 Komponenten HIP/RIP

Betriebsdaten

Betriebsdruck:

Klhlwasseranschluss:

HD Netz 12 bar, ab Sicherheitsventil 10 bar
ND Netz 6 bar
HIP: G1%",G1" ; RIPG1/2",G 3/4

VW-Norm HIP: 11-38D 926105/1 ; 11-38D 926105/3 ; 11-38D 926106/1
VW Norm RIP: 11-38D 926107/1 ; 11-38D 926109/1 ; 11-38H 278254/1 ; 11-38D 926108/1
Typ Bemerkungen Mat.-Nr. | Teile-Nr. Lager SMC Artikelnummer
LL ME30

HIP HD/ND Strang
Zwischenstiick 1107148159 |Y600

HIP HD/ND Strang
Endstiick 1107148155 |[E600-F10
Anschluss: G 1"

HIP HD/ND Strang
Zwischenabgang T 1107148160 [Y610-F04
Anschluss: G 1/2"

HIP HD/ND Strang
Manometer K4-16-50
Anschluss: G 1/4"
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4. Freigabeliste fiir Bauelemente
4.3 Energielibertragung
4.3.3 Komponenten HIP/RIP

O

Betriebsdaten

Betriebsdruck: HD Netz 12 bar, ab Sicherheitsventil 10 bar
ND Netz 6 bar
Kuhlwasseranschluss: HIP: G1%",G1" ; RIPG1/2",G 3/4
VW-Norm HIP: 11-38D 926105/1 ; 11-38D 926105/3 ; 11-38D 926106/1
VW Norm RIP: 11-38D 926107/1 ; 11-38D 926109/1 ; 11-38H 278254/1 ; 11-38D 926108/1
Typ Bemerkungen Mat.-Nr. | Teile-Nr. Lager SMC Artikelnummer
LL ME30

11-38D 926107/1
RIP komplett RIP-VW-HD-ND-KW-F04-03
Hochdruck

Normaldruck

Kihlwasser
* |Anschluss: G1/2", 16 mm

11-38D 926109/1
RIP-Kuhlwasser 1/2" RIP-VW-KW-F04-03

11-38H 278254/1
RIP-Kuhlwasser 3/4" RIP-VW-KW-F06-03

11-38D 926108
RIP-Niederdruck 4000500445 |RIP-VW-ND-F04-03

09.07.2018 SMC VW BV 1.13

Seite 36 von 40



4. Freigabeliste fiir Bauelemente
4.3 Energielibertragung
4.3.3 Komponenten HIP/RIP

Betriebsdaten

Betriebsdruck:

Klhlwasseranschluss:

HD Netz 12 bar, ab Sicherheitsventil 10 bar

ND Netz 6 bar

HIP: G1'%2",G1" ; RIPG1/2",G 3/4

O

VW-Norm HIP: 11-38D 926105/1 ; 11-38D 926105/3 ; 11-38D 926106/1
VW Norm RIP: 11-38D 926107/1 ; 11-38D 926109/1 ; 11-38H 278254/1 ; 11-38D 926108/1
Typ Bemerkungen Mat.-Nr. | Teile-Nr. Lager SMC Artikelnummer

LL ME30

Ventilinsel, Profinet-Busknoten, Ausgangsmodul mit 4 x 2 Ausgangen, Eingangsmodul

mit 8 x 2 Eingangen, 1 St. bistabiles 5/2-Wegeventil

Ventilinsel komplett fiir
RIP-VW-HD-ND-KW-F04-04

Einzelteile sind unter 4.2.2.3
SMC-Ventilinseln aufgefihrt

4000500448

VQC2-LBO063

Ventilinsel, Profinet-Busknoten, Eingangsmodul mit 4 x 2 Eingéngen,

1 St. bistabiles 5/2-Wegeventil

Ventilinsel komplett fiir
RIP-VW-KW-F04-03 und
RIP-VW-KW-F06-03

Einzelteile sind unter 4.2.2.3
SMC-Ventilinseln aufgefihrt

4000500449

VQC2-LBO015

RIP ND-Strang
Wartungseinheit
Niederdruckstrang
P-Anschluss
Pin:G Y

P out: @14mm

pmax: 10 bar

CEO40101-C-003

RIP HD-Strang
Wartungseinheit

@ |Niederdruckstrang

P-Anschluss
Pin: G V"

) P out: @14mm

pmax: 10 bar

CEO40101-C-004
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4. Freigabeliste fiir Bauelemente ‘f'

4.3 Energielibertragung

4.3.3 Komponenten HIP/RIP

Betriebsdaten

Betriebsdruck:

Klhlwasseranschluss:

HD Netz 12 bar, ab Sicherheitsventil 10 bar
ND Netz 6 bar
HIP: G1%",G1" ; RIPG1/2",G 3/4

VW-Norm HIP: 11-38D 926105/1 ; 11-38D 926105/3 ; 11-38D 926106/1
VW Norm RIP: 11-38D 926107/1 ; 11-38D 926109/1 ; 11-38H 278254/1 ; 11-38D 926108/1
Typ Bemerkungen Mat.-Nr. | Teile-Nr. Lager SMC Artikelnummer
LL ME30
RIP 11-38D 926109/1
y. Wasser-Vorlauf CEO40101-C-006
y Anschluss:
KW ,.: G1/2"

KW oui: AD g16mm

RIP 11-38D 926109/1
Wasser-Rucklauf CEO40101-C-007
Anschluss:

KW ,: AD g16mm
KW ot G 172"

11-38D 926107/1
RIP G 1/2" 4000500477 |EVNB204A-F15A
2/2 Wege
Kuhlwasserventil
Anschluss KW:
G1/2"

11-38H 278254/1
RIP G 3/4" 4000500477 |EVNB304A-F20A
2/2 Wege
Kuhlwasserventil
Anschluss KW:
G 3/4"

RIP Wasserriicklauf
Zylinder 4000500480 |C95SB63-0032-CEL00538
Kuhlwasserriickzug

RIP G 1/2" Wasserriicklauf
AV 23 Setter 4000500478 ]223.1239.120
IL 3-12 I/min
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4. Freigabeliste fiir Bauelemente ‘f'

4.3 Energielibertragung
4.3.3 Komponenten HIP/RIP

Betriebsdaten
Betriebsdruck: HD Netz 12 bar, ab Sicherheitsventil 10 bar
ND Netz 6 bar
Kihlwasseranschluss: HIP: G1%",G1" ; RIPG1/2",G 3/4
VW-Norm HIP: 11-38D 926105/1 ; 11-38D 926105/3 ; 11-38D 926106/1

VW Norm RIP: 11-38D 926107/1 ; 11-38D 926109/1 ; 11-38H 278254/1 ; 11-38D 926108/1

Typ Bemerkungen Mat.-Nr. | Teile-Nr. Lager SMC Artikelnummer
LL ME30

RIP HD/ND Strang
Handabsperrventil 4000500471 |VHS40-F04
3/2- Wege
Anschlus: G 1/2"
Q: 2.800 I/min
bei p, = 6 bar
und A p =1 bar

RIP HD/ND Strang
Filter 5um 4000500474 |AF40-F04
Anschluss: G 1/2"
p max: 10 bar
Q: 4.600 I/min
bei pe = 6 bar

und Ap =1 bar

) RIP ND-Strang
s l' Digitaler 4000500458 |ISE70-F02-65
Druckschalter

Anschluss: G 1/4"
= f p max: 10 bar

RIP G 1/2" Wasservorlauf
,ofi;—‘_' ) Digitaler PF2W720-F04-67N
DurchfluB-Schalter

s
@ . Anschluss: G 1/2"
. . max: 10 bar
== P

RIP G 3/4" Wasservorlauf
<@ < ) Digitaler PF2W740-F06-67N
DurchfluB-Schalter

S
@ . Anschluss: G 3/4"
R max: 10 bar
= P
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4. Freigabeliste fiir Bauelemente ‘f'

4.3 Energielibertragung

4.3.3 Komponenten HIP/RIP

Betriebsdaten

Betriebsdruck:

Klhlwasseranschluss:

HD Netz 12 bar, ab Sicherheitsventil 10 bar
ND Netz 6 bar
HIP: G1%",G1" ; RIPG1/2",G 3/4

VW-Norm HIP: 11-38D 926105/1 ; 11-38D 926105/3 ; 11-38D 926106/1
VW Norm RIP: 11-38D 926107/1 ; 11-38D 926109/1 ; 11-38H 278254/1 ; 11-38D 926108/1
Typ Bemerkungen Mat.-Nr. | Teile-Nr. Lager SMC Artikelnummer
LL ME30
RIP HD/ND Strang
Schalldampfer fiir 4000500466 [AN101-01
Kuhlwasserventil
G1/2"

Anschluss: R 1/8"
p max: 10 bar

RIP HD/ND Strang
Schalldampfer fr 4000500472 |AN30-03
Handabsperrventil
Anschluss: R 3/8"
p max: 10 bar

RIP HD/ND Strang
Zwischenstick 4000500473 |Y400T
mit Befestigungs-

element

RIP HD/ND Strang
Zwischenstiick 4000500482 |Y400

RIP HD/ND Strang
Endstiick 4000500470 |E400-F04
Anschluss: G 1/2"

=

RIP HD/ND Strang
4-fach Zwischen- 4000500475 |Y44-F02
verteiler
Anschluss: G 1/2"
4 x Abgange

G 1/4"
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