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Anderungshistorie
Ausgabe Datum Art der Anderung Seite
23 01.01.2021 | Kapitel neu hinzu:
3.6.11.4 - Wartungseinheit Sperrluft 78
Kapitel aktualisiert:
1- Ansprechpartner 8-10
2-Hinweise 11
3.1.1.6 - Kompaktzylinder nach DIN ISO 21287 - @ 20 bis 80 mm 20,21
3.1.1.7 - Kompaktzylinder mit Verdrehsicherung - 2 20 bis 80 mm | 21, 22
3.1.1.8 - Pneumatikzylinder mit Fihrungsstangen - @ 12 bis 63 mm | 22 - 25
3.1.2.2 - Kolbenstangenlose Zylinder mit Gleitfiihrung 27 - 28
3.3.1.1 -5/2- und 5/3-Wegeventile nach ISO 5599-1, GréBe 1 und 37, 38
Zubehor
3.3.1.2 - 5/2- und 5/3-Wegeventile nach ISO 5599-1, GréBe 3 und | 39, 40
Zubehor
3.3.1.3 -5/2- und 5/3-Wegeventile nach ISO 15407-1 und Zubehor | 41, 42
3.3.3.2 - Entsperrbare Riickschlagventile mit manueller Entliftung 45, 46
3.3.4.1 - Drosselriickschlagventile, manuell einstellbar 50
3.3.4.2 - Abluftdrosseln mit Schalldampfer, manuell einstellbar 51,52
3.3.4.3 - Zulauf-Einschraub-Drosselrlickschlagventile, manuell 52
einstellbar
3.6.1.1 - Einschaltventile, manuell betatigt 65
3.6.6 - Filter 70,71
22 01.01.2020 | Anderungshistorie:
Anmerkung erganzt um Anderungskennzeichnung 2
Kapitel aktualisiert:
1- Ansprechpartner 6,7
3.3.1.2 -5/2- und 5/3-Wegeventile nach ISO 5599-1, GroBe 3 27
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Ausgabe Datum Art der Anderung Seite
21 01.01.2019 | - Anpassung Vorlage an Deckblatt und Struktur der
Konzernvorlage Komponente
- Uberarbeitung Freigabeliste Vers. 2.0
- Neustrukturierung Kapitel
Kapitel neu hinzu:
3.1.1.4 - Kompaktzylinder mit Verdrehsicherung 16
3.1.1.5 - Pneumatikzylinder mit Fiihrungsstangen 17 - 19
3.2-Vakuumtechnik 25
3.2.1 - Vakuumerzeuger 25
3.2.1.1 - Vakuumerzeuger, Kompaktversion 25
3.2.1.2 -Vakuumerzeuger mit Ventil und Druckschalter 26
3.3.2 - Mechanisch betatigte Ventile 30
3.7 - Sicherheitsgerichtete Pneumatik 56
3.7.1 - Sicherheitsgerichtete Ventile 56
3.7.2 - Sichere Komponenten fir Wartungseinheiten und 57
Luftaufbereitung
Kapitel aktualisiert:
3.6.6 - Filter 49
20 01.08.2018 | - Uberarbeitung Freigabeliste Vers. 1.9
Kapitel neu hinzu:
3.2.1.5 - 5/2-Wegeventile - NAMUR VDI/VDE 3845 25
3.2.1.5.1- Zubehor fir Ventile - NAMUR VDI/VDE 3845 25
4.3 - Aufbau einer Ventilinsel SY7000 nach Freigabeliste 65
Kapitel aktualisiert:
1- Ansprechpartner 6,7
3.2.1.6.1 - Ventilinsel neue Serie SY 26, 27
3.2.1.6.2 - Ventilinsel neue Serie SY 26, 28
3.3.4.4 - Zubehor fur Wartungseinheiten 46
3.4.1 - Druckmessgerate 48
3.4.2 - Druckschalter mechanisch fiir Wartungseinheit 48
1.9 01.01.2017 | Uberarbeitet
18 01.01.2016 | Erstausgabe alle
Anmerkung:

Dieses Dokument ergdnzt die Betriebsmittel-Freigabeliste Mechanik fiir Komponenten-Fertigungen des Volks-
wagen Konzerns ,Technologiespezifischer Teil". Fir diese Unterlage behalten wir uns das Urheber- und Eigen-

tumsrecht vor.

Die VOLKSWAGEN AG behalt sich insbesondere alle Rechte fiir eine technische Verwertung an den in diesem
Lastenheft mitgeteilten Informationen einschlieBlich der Anmeldung und Erteilung von gewerblichen Schutz-

rechten vor.

Inhaltliche Anderungen werden grau hinterlegt dargestellt.
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2 Hinweise

2.1 Verwendungszweck

Als Grundlage fiir die nachfolgende Freigabeliste gilt das Lastenheft Mechanik fiir die Komponenten-Ferti-
gungen des Volkswagen Konzerns in der jeweiligen aktuellen Ausgabe. Die jeweiligen Forderungen und Ein-
schrankungen sind einzuhalten.

2.2  Allgemeine Hinweise

Alle in den folgenden Tabellen gelisteten Bauteile diirfen in Projektierungen von pneumatischen Anlagen in den
auf den Seiten 8 - 10 genannten Werken eingesetzt werden.

Es ist ausschlieBlich ungedlte Druckluft zu verwenden.

Die Erstellung der Bauteilfreigabeliste erfolgte in Zusammenarbeit mit den Teilnehmern des Lastenheftaus-
schusses Aggregatefertigung des VW Konzerns.

Sofern ein Internetlink vorhanden, verweist dieser auf die Homepage der SMC Deutschland GmbH.
Dort sind Informationen zu Katalogen, CAD-Daten, SISTEMA-Bibliothek, EPLAN Makros etc. hinterlegt.

Haftungsausschluss:

Die veroffentlichten Berechnungen, CAD-Zeichnungen und -Modelle werden von SMC mit groBer Sorgfalt er-
stellt und die Angaben auf Richtigkeit Gberprift, sie sind jedoch ohne Gewahr.

Einzelne Abschnitte kdnnen unvollstandig, Uberholt oder unrichtig sein.

Es ist deshalb wichtig, dass Sie die vorgefundene Information verifizieren, bevor Sie, basierend auf der hier ge-
gebenen Information, handeln.

Fur die Verwendung der gegebenen Informationen, flr etwaige fehlerhafte oder unvollstdandige Angaben kann
jedoch keine Haftung Gbernommen werden.

Die Eignung der Schaltung und die entsprechende Plausibilitatsprifung/Testroutine sind vom Maschinenher-
steller eigenverantwortlich zu entscheiden.

Ventilinseln:

Grundsatzlich ist die max. Ventilanzahl auf 12 Ventilplatze zu begrenzen.
Dies gilt bei der Verwendung einer Ventilinsel SY7000 ohne ein Einschaltventil fir die Steuerhilfsluft.

Bei der Verwendung einer Ventilinsel SY7000 mit einem Einschaltventil fiir die Steuerhilfsluft ist die max. Ven-
tilanzahl auf 13 Ventilplatze, d.h. 1 Einschaltventil und 12 Arbeitsventile, zu begrenzen.

Die Eingange der Ventilinseln dirfen ausschlieBlich fir Endstellungen der Bewegungen der jeweiligen Ventilin-
sel verwendet werden!

Unterbusse sind nicht zugelassen!

Wartungseinheiten:

Eine Druckiberwachung Uber einen Druckschalter ist an der Wartungseinheit vorzusehen. Dazu ist ein freigege-
bener elektronischer Druckschalter nach Lastenheft Mechanik oder ein mechanischer Druckschalter separat zu
bestellen.

Magnetfeldsensoren:

Eine Stellungsabfrage eines pneumatischen Antriebes tber dessen Magnetkolben mittels Magnetfeldsensoren
ist grundsatzlich nicht zugelassen.

Ausnahmen sind technisch bzw. konstruktiv zu begriinden und beddrfen der schriftlichen Zustimmung der
Fachabteilung des Auftraggebers.

Die Befestigung der Schalter ist nur mit reproduzierbarer Montageposition zugelassen.

SMC_Deutschland_GmbH_Freigabeliste_VW_Components_Mechanik_20210101_de
Version 2.3 / 01.01.2021 KSU-Klasse 7.1 Seite 11 von 105



VOLKSWAGEN
ROUP COMPONENTS
.

e

3 Ubersicht
3.1 Pneumatische Antriebe
3.1.1 Pneumatikzylinder

3.1.1.1 Normzylinder nach DIN ISO 15552 - 2 32 bis 125 mm

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Normzylinder Serie CP96-C CP96SDB...-C
150 15552 e 32, 50, 63, 80,
Link zu Kapitel 3.5.2 | 100 mm
Magnetfeldsensoren Serie CP96
Link zu Kapitel 3.53.1| | ;. 155 mm
Direktmontage .
Hublange:
50 - 500 mm
Doppeltwirkend
Pneumatische Endla-
gendampfung
KolbenstangenauBen-
gewinde
Benennung 2 Hubldnge Artikelnummer
[mm] [mm]
Normzylinder ISO 15552 32 25 CP96SDB32-25C
Normzylinder ISO 15552 32 50 CP96SDB32-50C
Normzylinder ISO 15552 32 80 CP96SDB32-80C
Normzylinder ISO 15552 32 100 CP96SDB32-100C
Normzylinder ISO 15552 32 125 CP96SDB32-125C
Normzylinder ISO 15552 32 160 CP96SDB32-160C
Normzylinder ISO 15552 32 200 CP96SDB32-200C
Normzylinder ISO 15552 32 250 CP96SDB32-250C
Normzylinder ISO 15552 32 320 CP96SDB32-320C
Normzylinder ISO 15552 32 400 CP96SDB32-400C
Normzylinder ISO 15552 32 500 CP96SDB32-500C
Normzylinder ISO 15552 50 25 CP96SDB50-25C
Normzylinder ISO 15552 50 50 CP96SDB50-50C
Normzylinder ISO 15552 50 80 CP96SDB50-80C
Normzylinder ISO 15552 50 100 CP96SDB50-100C
Normzylinder ISO 15552 50 125 CP96SDB50-125C
Normzylinder ISO 15552 50 160 CP96SDB50-160C
Normzylinder ISO 15552 50 200 CP96SDB50-200C
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Benennung 2 Hublédnge Artikelnummer
[mm] [mm]

Normzylinder ISO 15552 50 250 CP96SDB50-250C
Normzylinder ISO 15552 50 320 CP96SDB50-320C
Normzylinder ISO 15552 50 400 CP96SDB50-400C
Normzylinder ISO 15552 50 500 CP96SDB50-500C
Normzylinder ISO 15552 63 25 CP96SDB63-25C
Normzylinder ISO 15552 63 50 CP96SDB63-50C
Normzylinder ISO 15552 63 80 CP96SDB63-80C
Normzylinder ISO 15552 63 100 CP96SDB63-100C
Normzylinder ISO 15552 63 125 CP96SDB63-125C
Normzylinder ISO 15552 63 160 CP96SDB63-160C
Normzylinder ISO 15552 63 200 CP96SDB63-200C
Normzylinder ISO 15552 63 250 CP96SDB63-250C
Normzylinder ISO 15552 63 320 CP96SDB63-320C
Normzylinder ISO 15552 63 400 CP96SDB63-400C
Normzylinder ISO 15552 63 500 CP96SDB63-500C
Normzylinder ISO 15552 80 25 CP96SDB80-25C
Normzylinder ISO 15552 80 50 CP96SDB80-50C
Normzylinder ISO 15552 80 80 CP96SDB80-80C
Normzylinder ISO 15552 80 100 CP96SDB80-100C
Normzylinder ISO 15552 80 125 CP96SDB80-125C
Normzylinder ISO 15552 80 160 CP96SDB80-160C
Normzylinder ISO 15552 80 200 CP96SDB80-200C
Normzylinder ISO 15552 80 250 CP96SDB80-250C
Normzylinder ISO 15552 80 320 CP96SDB80-320C
Normzylinder ISO 15552 80 400 CP96SDB80-400C
Normzylinder ISO 15552 80 500 CP96SDB80-500C
Normzylinder ISO 15552 100 25 CP96SDB100-25C
Normzylinder ISO 15552 100 50 CP96SDB100-50C
Normzylinder ISO 15552 100 80 CP96SDB100-80C
Normzylinder ISO 15552 100 100 CP96SDB100-100C
Normzylinder ISO 15552 100 125 CP96SDB100-125C
Normzylinder ISO 15552 100 160 CP96SDB100-160C
Normzylinder ISO 15552 100 200 CP96SDB100-200C
Normzylinder ISO 15552 100 250 CP96SDB100-250C
Normzylinder ISO 15552 100 320 CP96SDB100-320C
Normzylinder ISO 15552 100 400 CP96SDB100-400C
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Benennung 2 Hubldnge Artikelnummer
[mm] [mm]

Normzylinder ISO 15552 100 500 CP96SDB100-500C
Normzylinder ISO 15552 125 25 CP96SDB125-25
Normzylinder ISO 15552 125 50 CP96SDB125-50
Normzylinder ISO 15552 125 80 CP96SDB125-80
Normzylinder ISO 15552 125 100 CP96SDB125-100
Normzylinder ISO 15552 125 125 CP96SDB125-125

3.1.1.2 Normzylinder nach DIN ISO 15552 - 2 160 und 200 mm

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Normzylinder Serie C95 C95SDB
150 15552 2: 160, 200 mm
Link zu Kapitel 3.5.2 | Hublange:
Magnetfeldsensoren 50 - 500 mm
Link zu Kapitel 3.5.3.2 | Doppeltwirkend
Montage mit Befesti- ]
unaselement Pneu?natlsche Endla-
gendampfung
KolbenstangenauBen-
gewinde
Benennung 2 Hublange Artikelnummer
[mm] [mm]
Normzylinder ISO 15552 125 160 CP96SDB125-160
Normzylinder ISO 15552 125 200 CP96SDB125-200
Normzylinder ISO 15552 125 250 CP96SDB125-250
Normzylinder ISO 15552 125 320 CP96SDB125-320
Normzylinder ISO 15552 125 400 CP96SDB125-400
Normzylinder ISO 15552 125 500 CP96SDB125-500
Normzylinder ISO 15552 160 25 C95SDB160-25
Normzylinder ISO 15552 160 50 C95SDB160-50
Normzylinder ISO 15552 160 80 C95SDB160-80
Normzylinder ISO 15552 160 100 C95SDB160-100
Normzylinder ISO 15552 160 125 C95SDB160-125
Normzylinder ISO 15552 160 160 C95SDB160-160
Normzylinder ISO 15552 160 200 C95SDB160-200
Normzylinder ISO 15552 160 250 C95SDB160-250
Normzylinder ISO 15552 160 320 C95SDB160-320
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Benennung 2 Hublédnge Artikelnummer
[mm] [mm]

Normzylinder ISO 15552 160 400 C95SDB160-400
Normzylinder ISO 15552 160 500 C95SDB160-500
Normzylinder ISO 15552 200 25 C95SDB200-25

Normzylinder ISO 15552 200 50 C95SDB200-50

Normzylinder ISO 15552 200 80 C95SDB200-80

Normzylinder ISO 15552 200 100 C95SDB200-100
Normzylinder ISO 15552 200 125 C95SDB200-125
Normzylinder ISO 15552 200 160 C95SDB200-160
Normzylinder ISO 15552 200 200 C95SDB200-200
Normzylinder ISO 15552 200 250 C95SDB200-250
Normzylinder ISO 15552 200 320 C95SDB200-320
Normzylinder ISO 15552 200 400 C95SDB200-400
Normzylinder ISO 15552 200 500 C95SDB200-500

3.1.1.3 Anbauteile fiir Normzylinder nach DIN ISO 15552

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
FuBbefestigung Serie L5 L5
Fur Zylinder CP96,
232 -125mm

)
‘“ Fur Zylinder C95,
& 2 160 - 200 mm
1 Satz (2 Stlick)
Befestigungsschrau-
ben beiliegend

Flanschbefestigung Serie F5 E5

Fur Zylinder CP96,
232 -125 mm

Fir Zylinder C95,
2 160 - 200 mm

Befestigungsschrau-
ben beiliegend
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Abbildung

Benennung

Beschreibung

Internetlink

Schwenkbefestigung

Serie C5

Far Zylinder CP96,
232 -125mm

Fir Zylinder C95,
2 160 - 200 mm

Befestigungsschrau-
ben beiliegend

Kombinierbar mit
Serie D

Gabelbefestigung

Serie D5

Fir Zylinder CP96,
232 -125mm

Fir Zylinder C95,
2 160 - 200 mm

Befestigungsschrau-
ben beiliegend

Kombinierbar mit
Serie C

Gegenlager

Serie E5

Fir Zylinder CP96,
232 -125 mm

Kombinierbar mit
Serie D

Schwenkbefestigung
mit Kugelgelenk

Serie CS5

Fur Zylinder CP96,
232 -125 mm

Befestigungsschrau-
ben beiliegend

Kombinierbar mit
Serie DS

)
1]
%

SMC_Deutschland_GmbH_Freigabeliste_VW_Components_Mechanik_20210101_de

Version 2.3 /01.01.2021

KSU-Klasse 7.1

Seite 16 von 105



https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=C5
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=D5
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=E5
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=CS5

VOLKSWAGEN
ROUP COMPONENTS
.

e

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink

1921

Gabelbefestigung Serie DS5 S

Far Zylinder CP96,
232 -125mm

Befestigungsschrau-
ben beiliegend

Kombinierbar mit
Serien CS und ES

m
Ul

Sphérisches Lager mit | Serie ES5

Kugelgelenk Fiir Zylinder CP96,
232 -125mm

Kombinierbar mit
Serie DS

Ausgleichselement Serie JA JA

Fir Zylinder CP96,
232 -125 mm

Far Zylinder C95,
2 160 - 200 mm

(@)
=
<

Gabelgelenk Serie GKM

Fir Zylinder CP96,
232 -125 mm

-, Fiir Zylinder C95,

‘ 2160 - 200 mm
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Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Gelenkkopf Serie KJ KJ
Far Zylinder CP96,
232 -125mm
{ Bl Fur Zylinder C95,
"’.) . 160 - 200 mm
3.1.14 Rundzylinder nach ISO 6432 - 2 10 bis 25 mm
Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Normzylinder ISO 6432 |Serie C85 CD85N
Link zu Kapitel 3.5.2 | 2:10, 16, 25 mm
Magnetfeldsensoren Hublange:
Link zu Kapitel 3.5.3.2| |25, 50, 100 mm

Montage mit Befesti-
gungselement

Doppeltwirkend

Elastische Endlagen-
dampfung

KolbenstangenauBen-
gewinde

Benennung 2 Hubldnge Artikelnummer
[mm] [mm]
Normzylinder ISO 6432 10 25 CD85N10-25-B
Normzylinder ISO 6432 10 50 CD85N10-50-B
Normzylinder ISO 6432 10 100 CD85N10-100-B
Normzylinder ISO 6432 16 25 CD85N16-25-B
Normzylinder ISO 6432 16 50 CD85N16-50-B
Normzylinder ISO 6432 16 100 CD85N16-100-B
Normzylinder ISO 6432 25 25 CD85N25-25-B
Normzylinder ISO 6432 25 50 CD85N25-50-B
Normzylinder ISO 6432 25 100 CD85N25-100-B
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3.1.1.5

Anbauteile fiir Rundzylinder nach ISO 6432

Abbildung

Benennung

Beschreibung

Internetlink

Serie
C85L...A

Q

Serie
C85L...B

A0,

FuBbefestigung

Serie C85L...A:

1 Stlck FuBbefesti-
gung

Serie C85L...B:

2 Stiick FuBbefesti-
gung

1 Sttick Mutter

Far Zylinder C85,
210 - 25 mm

[oe]
191
—

Flanschbefestigung

Serie C85F

Fir Zylinder C85,
210 - 25 mm

[oe]
al
T

Schwenklager

Serie C85T

Far Zylinder C85,
210 - 25 mm

C85T

Gegenlager

Serie C85C

Fir Zylinder C85,
210-25mm

Gelenkkopf

Serie KJ

Far Zylinder C85,
210 - 25 mm

Gabelgelenk

Serie GKM

Far Zylinder C85,
210 - 25 mm

(@)
=
<

Ausgleichselement

Serie JA

Far Zylinder C85,
210 -25mm
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3.1.16 Kompaktzylinder nach DIN ISO 21287 - 2 20 bis 80 mm

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Kompaktzylinder Serie C55 CD55B
150 21287 2: 20, 32, 50, 63,
Link zu Kapitel 3.5.2 | 80 mm
Magnetfeldsensoren Hublange:
Link zu Kapitel 3.5.3.1 | | 10, 20, 30, 40, 50 mm
Direktmontage Doppeltwirkend
Elastische Endlagen-
dampfung
Kolbenstangeninnen-
gewinde
Benennung 2 Hubldnge Artikelnummer
[mm] [mm]
Kompaktzylinder ISO 21287 20 10 CD55B20-10
Kompaktzylinder ISO 21287 20 20 CD55B20-20
Kompaktzylinder ISO 21287 20 30 CD55B20-30
Kompaktzylinder ISO 21287 20 40 CD55B20-40
Kompaktzylinder ISO 21287 20 50 CD55B20-50
Kompaktzylinder ISO 21287 32 10 CD55B32-10
Kompaktzylinder ISO 21287 32 20 CD55B32-20
Kompaktzylinder ISO 21287 32 30 CD55B32-30
Kompaktzylinder ISO 21287 32 40 CD55B32-40
Kompaktzylinder ISO 21287 32 50 CD55B32-50
Kompaktzylinder ISO 21287 40 10 CD55B40-10
Kompaktzylinder ISO 21287 40 20 CD55B40-20
Kompaktzylinder ISO 21287 40 30 CD55B40-30
Kompaktzylinder ISO 21287 40 40 CD55B40-40
Kompaktzylinder ISO 21287 40 50 CD55B40-50
Kompaktzylinder ISO 21287 50 10 CD55B50-10
Kompaktzylinder ISO 21287 50 20 CD55B50-20
Kompaktzylinder ISO 21287 50 30 CD55B50-30
Kompaktzylinder ISO 21287 50 40 CD55B50-40
Kompaktzylinder ISO 21287 50 50 CD55B50-50
Kompaktzylinder ISO 21287 63 10 CD55B63-10
Kompaktzylinder ISO 21287 63 20 CD55B63-20
Kompaktzylinder ISO 21287 63 30 CD55B63-30
Kompaktzylinder ISO 21287 63 40 CD55B63-40
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Benennung 2 Hubldnge Artikelnummer
[mm] [mm]
Kompaktzylinder ISO 21287 63 50 CD55B63-50
Kompaktzylinder ISO 21287 80 10 CD55B80-10
Kompaktzylinder ISO 21287 80 20 CD55B80-20
Kompaktzylinder ISO 21287 80 30 CD55B80-30
Kompaktzylinder ISO 21287 80 40 CD55B80-40
Kompaktzylinder ISO 21287 80 50 CD55B80-50

3.1.1.7 Kompaktzylinder mit Verdrehsicherung - 2 20 bis 80 mm
Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Kompaktzylinder mit Serie CQM CDQMB
Verdrehsicherung @ 20, 32, 50, 63,
ca——— Link zu Kapitel 3.5.2 | 80 mm
%g‘ Magnetfeldsensoren Hublange:
_ :' Link zu Kapitel 3.5.3.1 | | 10, 20, 30, 40, 50 mm
— Direktmontage Doppeltwirkend
Elastische Endlagen-
dampfung
Benennung 2 Hublange Artikelnummer
[mm] [mm]

Kompaktzylinder 20 10 CDQMB20-10
Kompaktzylinder 20 20 CDQMB20-20
Kompaktzylinder 20 30 CDQMB20-30
Kompaktzylinder 20 40 CDQMB20-40
Kompaktzylinder 20 50 CDQMB20-50
Kompaktzylinder 32 10 CDQMB32TF10
Kompaktzylinder 32 20 CDQMB32TF-20
Kompaktzylinder 32 30 CDQMB32TF-30
Kompaktzylinder 32 40 CDQMB32TF-40
Kompaktzylinder 32 50 CDQMB32TF-50
Kompaktzylinder 40 10 CDQMB40TF-10
Kompaktzylinder 40 20 CDQMB40TF-20
Kompaktzylinder 40 30 CDQMB40TF-30
Kompaktzylinder 40 40 CDQMB40TF-40
Kompaktzylinder 40 50 CDQMB40TF-50
Kompaktzylinder 50 10 CDQMB50TF-10
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Benennung 2 Hubldnge Artikelnummer
[mm] [mm]
Kompaktzylinder 50 20 CDQMB50TF-20
Kompaktzylinder 50 30 CDQMB50TF-30
Kompaktzylinder 50 40 CDQMB50TF-40
Kompaktzylinder 50 50 CDQMB50TF-50
Kompaktzylinder 63 10 CDQMB63TF-10
Kompaktzylinder 63 20 CDQMB63TF-20
Kompaktzylinder 63 30 CDQMB63TF-30
Kompaktzylinder 63 40 CDQMB63TF-40
Kompaktzylinder 63 50 CDQMB63TF-50
Kompaktzylinder 80 10 CDQMBS80TF-10
Kompaktzylinder 80 20 CDQMBS80TF-20
Kompaktzylinder 80 30 CDQMBS80TF-30
Kompaktzylinder 80 40 CDQMBS80TF-40
Kompaktzylinder 80 50 CDQMBS80TF-50

3.1.1.8

Pneumatikzylinder mit Fithrungsstangen - @ 12 bis 63 mm

Abbildung

Benennung

Beschreibung

Internetlink

Kompaktzylinder mit
Verdrehsicherung

Link zu Kapitel 3.5.2 |
Magnetfeldsensoren
Link zu Kapitel 3.5.3.1 |
Direktmontage

Serie MGPM-Z,
Gleitflihrung

Serie MGPL-Z,
Kugelfiihrung
2:12, 16, 25, 32, 50,
63 mm

MGPM-Z
MGPL-Z

Hubldnge:
10 - 200 mm
Doppeltwirkend
Elastische Endlagen-
dampfung
Benennung 2 Hub- Ausfiihrung Artikelnummer
[mm] lange
[mm]
Gleitflihrung MGPM12-10Z
Fuhrungsstangenzylinder 12 10
Kugelfiihrung MGPL12-10Z
) Gleitflihrung MGPM12-20Z
Fuhrungsstangenzylinder 12 20
Kugelfihrung MGPL12-20Z
Fuhrungsstangenzylinder 12 25 Gleitfuihrung MGPM12-25Z
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Benennung 2 Hub- Ausfiihrung Artikelnummer
[mm] lange
[mm]
Kugelfiihrung MGPL12-25Z
Gleitflihrung MGPM12-30Z
Fihrungsstangenzylinder 12 30
Kugelfiihrung MGPL12-30Z
Gleitflihrung MGPM12-40Z
Fihrungsstangenzylinder 12 40
Kugelfiihrung MGPL12-40Z
Gleitflihrung MGPM12-50Z
Fihrungsstangenzylinder 12 50
Kugelfihrung MGPL12-50Z
] Gleitfihrung MGPM12-80Z
Fuhrungsstangenzylinder 12 75
Kugelfihrung MGPL12-80Z
) Gleitfuihrung MGPM12-100Z
Fuhrungsstangenzylinder 12 100
Kugelfiihrung MGPL12-100Z
) Gleitflihrung MGPM16-10Z
Fuhrungsstangenzylinder 16 10
Kugelfiihrung MGPL16-10Z
) Gleitflihrung MGPM16-20Z
Fihrungsstangenzylinder 16 20
Kugelfihrung MGPL12-20Z
: Gleitfihrung MGPM16-25Z
Fihrungsstangenzylinder 16 25
Kugelfiihrung MGPL16-25Z
) Gleitfuihrung MGPM16-30Z
Fuhrungsstangenzylinder 16 30
Kugelfiihrung MGPL16-30Z
) Gleitflihrung MGPM16-40Z
Fuhrungsstangenzylinder 16 40
Kugelfiihrung MGPL16-40Z
Gleitflihrung MGPM16-50Z
Fihrungsstangenzylinder 16 50
Kugelfihrung MGPL16-50Z
Gleitfihrung MGPM16-80Z
Fihrungsstangenzylinder 16 75
Kugelfihrung MGPL16-80Z
Gleitfuhrung MGPM16-100Z
Fuhrungsstangenzylinder 16 100
Kugelfiihrung MGPL16-100Z
Gleitfuhrung MGPM25TF-20Z
Fuhrungsstangenzylinder 25 20
Kugelfiihrung MGPL25TF-20Z
Gleitflihrung MGPM25TF-25Z
Fihrungsstangenzylinder 25 25
Kugelfiihrung MGPL25TF-25Z
) Gleitflihrung MGPM25TF-30Z
Fihrungsstangenzylinder 25 30
Kugelfihrung MGPL25TF-30Z
Gleitfuhrung MGPM25TF-40Z
Fihrungsstangenzylinder 25 40
Kugelfiihrung MGPL25TF-40Z
Flhrungsstangenzylinder 25 50 Gleitflihrung MGPM25TF-50Z
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Benennung 2 Hub- Ausfiihrung Artikelnummer
[mm] lange
[mm]
Kugelfiihrung MGPL25TF-50Z
Gleitfihrung MGPM25TF-80Z
Fihrungsstangenzylinder 25 75
Kugelfiihrung MGPL25TF-80Z
) Gleitflihrung MGPM25TF-100Z
Fihrungsstangenzylinder 25 100
Kugelfiihrung MGPL25TF-100Z
) Gleitflihrung MGPM32TF-25Z
Fihrungsstangenzylinder 32 25
Kugelfihrung MGPL32TF-25Z
: Gleitfihrung MGPM32TF-40Z
Fihrungsstangenzylinder 32 40
Kugelfiihrung MGPL32TF-40Z
) Gleitfuihrung MGPM32TF-50Z
Fuhrungsstangenzylinder 32 50
Kugelfiihrung MGPL32TF-50Z
) Gleitflihrung MGPM32TF-80Z
Fuhrungsstangenzylinder 32 75
Kugelfiihrung MGPL32TF-80Z
Gleitfuhrung MGPM32TF-100Z
Fihrungsstangenzylinder 32 100
Kugelfihrung MGPL32TF-100Z
Gleitflihrung MGPM32TF-125Z
Fihrungsstangenzylinder 32 125
Kugelfihrung MGPL32TF-125Z
Gleitfiihrung MGPM32TF-160Z
Fuhrungsstangenzylinder 32 160
Kugelfiihrung MGPL32TF-160Z
Gleitfuhrung MGPM32TF-200Z
Fuhrungsstangenzylinder 32 200
Kugelfiihrung MGPL32TF-200Z
Gleitflihrung MGPM50TF-25Z
Fihrungsstangenzylinder 50 25
Kugelfihrung MGPL50TF-25Z
Gleitfihrung MGPM50TF-50Z
Fihrungsstangenzylinder 50 50
Kugelfihrung MGPL50TF-50Z
Gleitfuhrung MGPM50TF-80Z
Fuhrungsstangenzylinder 50 75
Kugelfiihrung MGPL50TF-80Z
Gleitfuhrung MGPM50TF-100Z
Fuhrungsstangenzylinder 50 100
Kugelfiihrung MGPL50TF-100Z
) Gleitflihrung MGPM50TF-125Z
Fihrungsstangenzylinder 50 125
Kugelfihrung MGPL50TF-1257
Gleitfihrung MGPM50TF-160Z
Fihrungsstangenzylinder 50 160
Kugelfiihrung MGPL50TF-160Z
Gleitfuhrung MGPM50TF-200Z
Fihrungsstangenzylinder 50 200
Kugelfiihrung MGPL50TF-200Z
Flhrungsstangenzylinder 63 25 Gleitflihrung MGPMG63TF-25Z
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Benennung 2 Hub- Ausfiihrung Artikelnummer
[mm] lange
[mm]
Kugelfiihrung MGPL63TF-25Z
Gleitfuhrung MGPM63TF-50Z
Fihrungsstangenzylinder 63 50
Kugelfiihrung MGPL63TF-50Z
) Gleitflihrung MGPM63TF-80Z
Fihrungsstangenzylinder 63 75
Kugelfihrung MGPL63TF-80Z
) Gleitflihrung MGPM63TF-100Z
Fihrungsstangenzylinder 63 100
Kugelfihrung MGPL63TF-100Z
) Gleitfuihrung MGPM63TF-125Z
Fihrungsstangenzylinder 63 125
Kugelfihrung MGPL63TF-125Z
: Gleitfihrung MGPM63TF-160Z
Fuhrungsstangenzylinder 63 160
Kugelfiihrung MGPL63TF-160Z
) Gleitfuhrung MGPM63TF-200Z
Fuhrungsstangenzylinder 63 200
Kugelfiihrung MGPL63TF-200Z

3.1.2 Kolbenstangenlose Zylinder
3.1.2.1 Kolbenstangenlose Zylinder mit Standardfiihrung
Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Kolbenstangenloser Serie MY1B MY1B-Z | 2 32 mm
Zylinder @32, 50, 63, 80, MY1B |2 50 - 100 mm
Standardfiihrung 100 mm
Hublange:
100 - 1000 mm
Doppeltwirkend
Verschiedene Damp-
fungsoptionen mog-
lich
Fihrungsvarianten:
— Standardfiihrung (B)
Benennung 2 Hublange Artikelnummer
[mm] [mm]
Standardfiihrung 32 100 MY1B32TFG-100Z
Standardfiihrung 32 125 MY1B32TFG-125Z
Standardfiihrung 32 160 MY1B32TFG-160Z
Standardfiihrung 32 200 MY1B32TFG-200Z
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Benennung 2 Hubldnge Artikelnummer
[mm] [mm]

Standardfiihrung 32 250 MY1B32TFG-250Z
Standardfiihrung 32 320 MY1B32TFG-320Z
Standardfiihrung 32 400 MY1B32TFG-400Z
Standardfiihrung 32 500 MY1B32TFG-500Z
Standardfiihrung 32 1000 MY1B32TFG-1000Z
Standardfiihrung 50 100 MY1B50TFG-100
Standardfiihrung 50 125 MY1B50TFG-125
Standardfiihrung 50 160 MY1B50TFG-160
Standardfiihrung 50 200 MY1B50TFG-200
Standardfiihrung 50 250 MY1B50TFG-250
Standardfiihrung 50 320 MY1B50TFG-320
Standardfiihrung 50 400 MY1B50TFG-400
Standardfiihrung 50 500 MY1B50TFG-500
Standardfiihrung 50 1000 MY1B50TFG-1000
Standardfiihrung 63 100 MY1B63TFG-100
Standardfiihrung 63 125 MY1B63TFG-125
Standardfiihrung 63 160 MY1B63TFG-160
Standardfiihrung 63 200 MY1B63TFG-200
Standardfiihrung 63 250 MY1B63TFG-250
Standardfiihrung 63 320 MY1B63TFG-320
Standardfiihrung 63 400 MY1B63TFG-400
Standardfiihrung 63 500 MY1B63TFG-500
Standardfiihrung 63 1000 MY1B63TFG-1000
Standardfiihrung 80 100 MY1B80TFG-100
Standardfiihrung 80 125 MY1B80TFG-125
Standardfiihrung 80 160 MY1B80TFG-160
Standardfiihrung 80 200 MY1B80TFG-200
Standardfiihrung 80 250 MY1B80TFG-250
Standardfiihrung 80 320 MY1B80TFG-320
Standardfiihrung 80 400 MY1B80TFG-400
Standardfiihrung 80 500 MY1B80TFG-500
Standardfiihrung 80 1000 MY1B80TFG-1000
Standardfiihrung 100 100 MY1B100TFG-100
Standardfiihrung 100 125 MY1B100TFG-125
Standardfiihrung 100 160 MY1B100TFG-160
Standardfiihrung 100 200 MY1B100TFG-200
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Benennung 2 Hubldnge Artikelnummer
[mm] [mm]
Standardfiihrung 100 250 MY1B100TFG-250
Standardfiihrung 100 320 MY1B100TFG-320
Standardfiihrung 100 400 MY1B100TFG-400
Standardfiihrung 100 500 MY1B100TFG-500
Standardfiihrung 100 1000 MY1B100TFG-1000

3.1.2.2

Kolbenstangenlose Zylinder mit Gleitfiihrung

Abbildung

Benennung

Beschreibung

Internetlink

Kolbenstangenloser
Zylinder

Gleitfihrung

Serie MY1M
@: 32,50, 63 mm

Hublédnge:
100 - 1000 mm

Doppeltwirkend

Verschiedene Damp-
fungsoptionen mdg-
lich
FUhrungsvarianten:
— Gleitfihrung (M)

MY1M

Benennung 2 Hublange Artikelnummer
[mm] [mm]
Gleitfihrung 32 100 MY1M32TFG-100
Gleitfihrung 32 125 MY1M32TFG-125
Gleitfihrung 32 160 MY1M32TFG-160
Gleitfihrung 32 200 MY1M32TFG-200
Gleitfihrung 32 250 MY1M32TFG-250
Gleitfihrung 32 320 MY1M32TFG-320
Gleitfihrung 32 400 MY1M32TFG-400
Gleitfihrung 32 500 MY1M32TFG-500
Gleitfuihrung 32 1000 MY1M32TFG-1000
Gleitfuihrung 50 100 MY1M50TFG-100
Gleitfuihrung 50 125 MY1M50TFG-125
Gleitfuihrung 50 160 MY1M50TFG-160
Gleitfihrung 50 200 MY1M50TFG-200
Gleitflihrung 50 250 MY1M50TFG-250
Gleitfihrung 50 320 MY1M50TFG-320
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Benennung 2 Hubldnge Artikelnummer
[mm] [mm]
Gleitfihrung 50 400 MY1M50TFG-400
Gleitfihrung 50 500 MY1M50TFG-500
Gleitfihrung 50 1000 MY1M50TFG-1000
Gleitfihrung 63 100 MY1M63TFG-100
Gleitfihrung 63 125 MY1IM63TFG-125
Gleitfihrung 63 160 MY1M63TFG-160
Gleitflihrung 63 200 MY1M63TFG-200
Gleitfihrung 63 250 MY1IMG63TFG-250
Gleitfihrung 63 320 MY1IMG63TFG-320
Gleitfihrung 63 400 MY1M63TFG-400
Gleitfihrung 63 500 MY1M63TFG-500
Gleitfihrung 63 1000 MY1M63TFG-1000

3.1.2.3

Kolbenstangenlose Zylinder mit Kreuzrollenfiihrung

Abbildung

Benennung

Beschreibung

Internetlink

Kolbenstangenloser
Zylinder

Kreuzrollentfihrung

Serie MY1C
2. 32,50, 63 mm

Hublange:
100 - 1000 mm

Doppeltwirkend

Verschiedene Damp-

fungsoptionen mog-

lich

FUhrungsvarianten:

— Kreuzrollenfiihrung
©

Option -XC56 mit H7-
Positionierbohrung

MY1C

Benennung 2 Hub- Option Artikelnummer
[mm] lange
[mm]
MY1C32TFG-100
Kreuzrollenfiihrung 32 100
Mit H7-Positionierboh- | MY1C32TFG-100-XC56
rung
Kreuzrollenflihrung 32 125 MYLC32TFG-125
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Benennung 2 Hub- Option Artikelnummer
[mm] lange
[mm]
Mit H7-Positionierboh- | MY1C32TFG-125-XC56
rung
MY1C32TFG-160
Kreuzrollenflihrung 32 160
Mit H7-Positionierboh- | MYL1C32TFG-160-XC56
rung
MY1C32TFG-200
Kreuzrollenflihrung 32 200
Mit H7-Positionierboh- | MY1C32TFG-200-XC56
rung
MY1C32TFG-250
Kreuzrollenflihrung 32 250 - —
Mit H7-Positionierboh- | MY1C32TFG-250-XC56
rung
MY1C32TFG-320
Kreuzrollenflihrung 32 320 - —
Mit H7-Positionierboh- | MY1C32TFG-320-XC56
rung
MY1C32TFG-400
Kreuzrollenflihrung 32 400
Mit H7-Positionierboh- | MY1C32TFG-400-XC56
rung
MY1C32TFG-500
Kreuzrollenflihrung 32 500
Mit H7-Positionierboh- | MY1C32TFG-500-XC56
rung
MY1C32TFG-1000
Kreuzrollenflihrung 32 1000
Mit H7-Positionierboh- | MY1C32TFG-1000-XC56
rung
MY1C50TFG-100
Kreuzrollenflihrung 50 100 - —
Mit H7-Positionierboh- | MY1C50TFG-100-XC56
rung
MY1C50TFG-125
Kreuzrollenflihrung 50 125 - —
Mit H7-Positionierboh- | MY1C50TFG-125-XC56
rung
Kreuzrollenflihrung 50 160 MYLC50TFG-160
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Benennung 2 Hub- Option Artikelnummer
[mm] lange
[mm]
Mit H7-Positionierboh- | MY1C50TFG-160-XC56
rung
MY1C50TFG-200
Kreuzrollenflihrung 50 200
Mit H7-Positionierboh- | MY1C50TFG-200-XC56
rung
MY1C50TFG-250
Kreuzrollenflihrung 50 250
Mit H7-Positionierboh- | MY1C50TFG-250-XC56
rung
MY1C50TFG-320
Kreuzrollenflihrung 50 320
Mit H7-Positionierboh- | MY1C50TFG-320-XC56
rung
MY1C50TFG-400
Kreuzrollenflihrung 50 400
Mit H7-Positionierboh- | MY1C50TFG-400-XC56
rung
MY1C50TFG-500
Kreuzrollenflihrung 50 500 - —
Mit H7-Positionierboh- | MY1C50TFG-500-XC56
rung
MY1C50TFG-1000
Kreuzrollenflihrung 50 1000
Mit H7-Positionierboh- | MY1C50TFG-1000-XC56
rung
MY1C63TFG-100
Kreuzrollenflihrung 63 100
Mit H7-Positionierboh- | MY1C63TFG-100-XC56
rung
MY1C63TFG-125
Kreuzrollenflihrung 63 125 - —
Mit H7-Positionierboh- | MY1C63TFG-125-XC56
rung
MY1C63TFG-160
Kreuzrollenflihrung 63 160 ) —
Mit H7-Positionierboh- | MY1C63TFG-160-XC56
rung
Kreuzrollenflihrung 63 200 MYLC63TFG-200
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Benennung 2 Hub- Option Artikelnummer
[mm] lange
[mm]
Mit H7-Positionierboh- | MY1C63TFG-200-XC56
rung
MY1C63TFG-250
Kreuzrollenflihrung 63 250
Mit H7-Positionierboh- | MY1C63TFG-250-XC56
rung
MY1C63TFG-320
Kreuzrollenflihrung 63 320
Mit H7-Positionierboh- | MY1C63TFG-320-XC56
rung
MY1C63TFG-400
Kreuzrollenflihrung 63 400 - —
Mit H7-Positionierboh- | MY1C63TFG-400-XC56
rung
MY1C63TFG-500
Kreuzrollenflihrung 63 500 - —
Mit H7-Positionierboh- | MY1C63TFG-500-XC56
rung
MY1C63TFG-1000
Kreuzrollenflihrung 63 1000
Mit H7-Positionierboh- | MY1C63TFG-1000-XC56
rung
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3.1.3 Schwenkantriebe

3.1.3.1

Schwenkantriebe mit Zahnstange und Ritzel

Abbildung

Benennung

Beschreibung

Internetlink

Schwenkantrieb
Zahnstange-Ritzel

Link zu Kapitel 3.5.2 |
Magnetfeldsensoren

Serie CRA1-Z

BaugroBe:
30, 50, 63, 80, 100

Schwenkwinkel:

CDRAIBS...-..CZ

Link zu Kapitel 3.53.2| | 907/ 180°
Montage mit Befesti- Drehmoment:
gungselement 0,3 -89 Nm
Pneumatische Endla-
gendampfung
Benennung BaugroBe Schwenkwinkel [°] Artikelnummer
Schwenkantrieb 30 90 CDRA1BS30-90CZ
Schwenkantrieb 30 180 CDRA1BS30-180CZ
Schwenkantrieb 50 90 CDRA1BS50TF-90CZ
Schwenkantrieb 50 180 CDRA1BS50TF-180CZ
Schwenkantrieb 63 90 CDRA1BS63TF-90CZ
Schwenkantrieb 63 180 CDRA1BS63TF-180CZ
Schwenkantrieb 80 90 CDRA1BS80TF-90CZ
Schwenkantrieb 80 180 CDRA1BS80TF-180CZ
Schwenkantrieb 100 90 CDRA1BS100TF-90CZ
Schwenkantrieb 100 180 CDRA1BS100TF-180CZ

SMC_Deutschland_GmbH_Freigabeliste_VW_Components_Mechanik_20210101_de

Version 2.3 /01.01.2021

KSU-Klasse 7.1

Seite 32 von 105



https://www.smc.eu/de-de/produkte/c-d-ra1-z-30-100-schwenkantrieb-mit-zahnstange-standard~90148~cfg?partNumber=CDRA1BS

. ‘n."t

VOLKSWAGEN

4
\\GROUP COMPONENTS

4‘"

3.1.3.2

Schwenkantriebe mit Zahnstange und Ritzel, Doppelkolben

Abbildung

Benennung

Beschreibung

Internetlink

Schwenkantrieb

Zahnstange-Ritzel,
Doppelkolben

Link zu Kapitel 3.5.2 |
Magnetfeldsensoren

Link zu Kapitel 3.5.3.1 |

Direktmontage

Serie MSQB

BaugroBe:
10, 20, 30, 50 70, 100,
200

Schwenkwinkel:
0 -190°

Drehmoment:
0,017 - 24 Nm

Dampfung:
— StoBdampfer (R)
— Einstellschraube (A)

MSQB

Benennung BaugroBe Schwenkwinkel [°] Artikelnummer
Schwenkantrieb 10 0-190 MSQB10...
Schwenkantrieb 20 0-190 MSQB20...
Schwenkantrieb 30 0-190 MSQB30...-XF
Schwenkantrieb 50 0-190 MSQB50...-XF
Schwenkantrieb 70 0-190 MSQB70...-XF
Schwenkantrieb 100 0-190 MSQB100...-XF
Schwenkantrieb 200 0-190 MSQB200...-XF
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3.1.3.3

Schwenkantriebe mit Drehfliigel, Winkeleinstelleinheit

Abbildung

Benennung

Beschreibung

Internetlink

Schwenkantrieb fir Di-
rektmontage

Drehflugelantrieb

Link zu Kapitel 3.5.2 |
Magnetfeldsensoren
Link zu Kapitel 3.5.3.1 |
Direktmontage

Serie CRBU2WU-Z

BaugroBe:
10, 15, 20, 30, 40

Schwenkwinkel:
0 -270°

Drehmoment:
0,08 - 9,5 Nm

Dampfung elastisch

CDRBU2WU...-...

Benennung BaugroBe Schwenkwinkel [°] Artikelnummer
Drehfligelantrieb 10 270 CDRBU2WU10-270SZ
Drehfligelantrieb 15 270 CDRBU2WU15-270SZ
Drehfligelantrieb 20 270 CDRBU2WU20-270SZ
Drehfligelantrieb 30 270 CDRBU2WU30-270SZ
Drehfligelantrieb 40 270 CDRBU2WU40-270SZ
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3.2 Vakuumtechnik
3.2.1 Vakuumerzeuger

3.2.1.1 Vakuumerzeuger, Kompaktversion

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Vakuumerzeuger Serie ZH ZH
Kompaktversion Disen-Nenndurch-
messer:

0,5;0,7;1,0; 1,3 mm

Max. Vakuum:

5 - 0,88 bar
’., B’ | Inline-Variante
) —_-p Kompakt bei geringem
Gewicht

Integrierter Schall-
dampfer

Anschlisse mit Steck-
oder Schraubverbin-

dungen
Benennung Diisen-2 AnschlussgroBBe Artikelnummer
[mm] Zuluft Vakuum

Vakuumerzeuger 0,5 2 6 mm 26 mm ZHO5BS-06-06
Vakuumerzeuger 0,5 26 mm G1/8 ZHO05BS-06-F01
Vakuumerzeuger 0,5 G1/8 G1/8 ZHO5BS-FO1-FO1
Vakuumerzeuger 0,7 2 6 mm 2 6 mm ZH07BS-06-06
Vakuumerzeuger 0,7 26 mm G1/8 ZHO07BS-06-F01
Vakuumerzeuger 0,7 G1/8 G1/8 ZHO07BS-FO1-FO1
Vakuumerzeuger 1,0 2 6 mm 26 mm ZH10BS-06-06
Vakuumerzeuger 1,0 @6 mm G1/8 ZH10BS-06-F01
Vakuumerzeuger 1,0 G1/8 G1/8 ZH10BS-FO1-FO1
Vakuumerzeuger 13 2 8 mm 210 mm | ZH13BS-08-10
Vakuumerzeuger 1,3 @8 mm G1l/4 ZH13BS-08-F02
Vakuumerzeuger 13 G1/8 G1l/4 ZH13BS-FO1-F02
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3.2.1.2

Vakuumerzeuger mit Ventil und Druckschalter

Abbildung

Benennung

Beschreibung

Internetlink

Vakuumerzeuger

Mit Ventil und Druck-
schalter

Serie ZK2

Disen-Nenndurch-
messer:
0,7;10;1,2; 1,5 mm

Max. Vakuum:
- 0,91 bar

Betriebsdruck:
3 -6 bar

Spannung 24 V DC
Versorgungsventil

Beltftungsventil fir
Abblasimpuls

Drossel zur Feinein-
stellung des Abblasim-
pulses

Energiesparfunktion:
Integrierter Druck-
schalter schaltet
Druckluftversorgung
bei Erreichen des ein-
gestellten Vakuumwer-
tes ab.

2-Stufen-Vakuum-Er-
zeuger

Benennung

Diisen-2

[mm]

AnschlussgroBBe

Zuluft Vakuum

Artikelnummer

Vakuumerzeuger

0,7

2 6 mm 26 mm

ZK2A07K5RW-06-K

Vakuumerzeuger

0,7

2 6 mm 28 mm

ZK2A07K5RW-08-K

Vakuumerzeuger

1.0

26 mm 26 mm

ZK2A10K5RW-06-K

Vakuumerzeuger

1.0

@6 mm 28 mm

ZK2A10K5RW-08-K

Vakuumerzeuger

1.2

@6 mm 26 mm

ZK2A12K5RW-06-K

Vakuumerzeuger

1.2

@6 mm 28 mm

ZK2A12K5RW-08-K

Vakuumerzeuger

15

@6 mm 26 mm

ZK2A15K5RW-06-K

Vakuumerzeuger

15

26 mm 28 mm

ZK2A15K5RW-08-K
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3.3 Ventile
3.3.1  Elektrisch und pneumatisch betitigte Norm-Wegeventile
3.3.1.1 5/2- und 5/3-Wegeventile nach ISO 5599-1, GroB3e 1 und Zubehor
Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Normventil Serie EVS7 EVS7 | Dokument
150 5599-1 AnschlussgrofBe: EVS7 | CAD
GroBe 1 G1/4,G3/8
Durchfluss: 1100 I/min
Spannung: 24 V DC
M12-Zentralstecker
Anschlussplattenventil
— Elektrisch betatigt,
vorgesteuert
— Pneumatisch betatigt
Anschluss-/ Verket-
tungsplatten
Benennung Betatigung Bemerkung Artikelnummer
Normventil ISO 5599-1, elektrisch 5/2-Wege, monostabil | EVS7-6-FG-S-3ZRMO0-Q
GroBe 1
Normventil ISO 5599-1, elektrisch 5/2-Wege, bistabil EVS7-6-FG-D-3ZRMO0-Q
GroBe 1
Normventil ISO 5599-1, elektrisch 5/3-Wege, EVS7-6-FJG-D-3ZRM0-Q
GroBe 1 Mittelstellung entliftet
Normventil ISO 5599-1, elektrisch 5/3-Wege, EVS7-6-FIG-D-3ZRMO0-Q

GroBe 1

Mittelstellung druck-
beaufschlagt

Normventil ISO 5599-1,
GroBle 1

pneumatisch

5/2-Wege, bistabil

EVSA7-6-FG-D-2

Normventil ISO 5599-1,
GroBe 1

pneumatisch

5/3-Wege,
Mittelstellung entliftet

EVSA7-6-FJG-D-2

Normventil ISO 5599-1,
GroBe 1

pneumatisch

5/3-Wege,

Mittelstellung druck-
beaufschlagt

EVSA7-6-FIG-D-2
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Benennung

Betitigung

Bemerkung

Artikelnummer

Endplattenset li. und re.

GroBe 1, Anschluss
G 3/8, Entliftung
G 3/8, Steuerluft G 1/8

EAXT502-2RL-A

G 3/8, Entluftung
G 3/8, Steuerluft G 1/8

Verkettungsplatte GroBe 1, Anschluss EAXT502-1A-A02-L
G 1/4, Entliftung
G 1/4, Steuerluft G 1/8
Verkettungsplatte GroBe 1, Anschluss EAXT502-1A-A03-L
G 3/8, Entlftung
G 3/8, Steuerluft G 1/8
Abdeckplatte GroBe 1 AXT502-9A
Einzelanschlussplatte GroBe 1, Anschluss EVS7-1-A02F
G 1/4, EntlGftung
G 3/8, Steuerluft G 1/8
Einzelanschlussplatte GroBe 1, Anschluss EVS7-1-A03F

SMC_Deutschland_GmbH_Freigabeliste_VW_Components_Mechanik_20210101_de

Version 2.3 /01.01.2021

KSU-Klasse 7.1

Seite 38 von 105




&

4‘"

s

VOLKSWAGEN
GROUP COMPONENTS

3.3.1.2 5/2- und 5/3-Wegeventile nach ISO 5599-1, GroBe 3 und Zubehor
Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Normventil Serie EVS7 EVS7 | Dokument
150 5599-1 AnschlussgroBe: G 3/4 | EVS7 | CAD
GroBe 3 Durchfluss: 3900 I/min
Spannung: 24 V DC
M12-Zentralstecker
Anschlussplattenventil
— Elektrisch betatigt,
vorgesteuert
— Pneumatisch beta-
tigt
Anschluss-/ Verket-
tungsplatten
Benennung Betatigung Bemerkung Artikelnummer
Normventil ISO 5599-1, elektrisch 5/2-Wege, monostabil | EVS7-10-FG-S-3ZRMO0-Q
GroBe 3
Normventil ISO 5599-1, elektrisch 5/2-Wege, bistabil EVS7-10-FG-D-3ZRMO0-Q
GroBe 3
Normventil ISO 5599-1, elektrisch 5/3-Wege, EVS7-10-FJG-D-3ZRM0-Q
GroBe 3 Mittelstellung entliftet
Normventil ISO 5599-1, elektrisch 5/3-Wege, EVS7-10-FIG-D-3ZRMO0-Q

GroBe 3

Mittelstellung druck-
beaufschlagt

Normventil ISO 5599-1,
Grofle 3

pneumatisch

5/2-Wege, bistabil

EVSA7-10-FG-D-2

Normventil ISO 5599-1,
Grof3e 3

pneumatisch

5/3-Wege,
Mittelstellung entliftet

EVSA7-10-FJG-D-2

Normventil ISO 5599-1,
GroBe 3

pneumatisch

5/3-Wege,

Mittelstellung druck-
beaufschlagt

EVSA7-10-FIG-D-2

Endplattenset li. und re.

GroBe 3, Anschluss G 1

EAXT522-2RL-VD
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G 3/8, Entluftung
G 3/8, Steuerluft G 1/8

Benennung Betitigung Bemerkung Artikelnummer
Verkettungsplatte GroBe 3, Anschluss EAXT522-1-VD
G 1/2, Entliftung
G 1/2, Steuerluft G 1/8
Abdeckplatte GroBe 3 EAXT522-9A
Einzelanschlussplatte GroBe 3, Anschluss VS7-3-A04F
G 1/2, EntlGftung
G 3/4, Steuerluft G 1/8
Einzelanschlussplatte GroBe 3, Anschluss EVS7-3-A06F
G 3/4, Entliftung
G 3/4, Steuerluft G 1/8
Einzelanschlussplatte GroBe 1, Anschluss VS7-1-BO2F
G1/4
Einzelanschlussplatte GroBe 1, Anschluss VS7-2-B04F
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3.3.1.3 5/2- und 5/3-Wegeventile nach ISO 15407-1 und Zubehor
Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Normventil Serie EVS1 EVS1 | Ventile
150 15407-1 AnschlussgroBe: G 1/4 | EVS1 | Zubehor
GroBe 1 Durchfluss: 1000 I/min
Spannung: 24 V DC
M12-Zentralstecker
Anschlussplattenventil
— Elektrisch betatigt,
vorgesteuert
— Pneumatisch betatigt
Anschluss-/ Verket-
tungsplatten
Benennung Betidtigung Bemerkung Artikelnummer
Normventil ISO 15407-1, elektrisch 2 x 3/2-Wege, EVS1-01-FG-D-3ZRMO-X60A-Q
GroBe 1 N.C.-N.C.
Normventil ISO 15407-1, elektrisch 5/2-Wege, monostabil | EVS1-01-FG-S-3ZRMO0-Q
GroBe 1
Normventil ISO 15407-1, elektrisch 5/2-Wege, bistabil EVS1-01-FG-D-3ZRMO0-Q
GroBe 1
Normventil ISO 15407-1, elektrisch 5/3-Wege, EVS1-01-FJG-D-3ZRM0-Q
GroBe 1 Mittelstellung entliftet
Normventil ISO 15407-1, elektrisch 5/3 Wege, EVS1-01-FIG-D-3ZRMO0-Q

GroBle 1

Mittelstellung druck-
beaufschlagt

Endplatte rechts

GroBe 1, Anschluss
G 3/8, Entluftung
G 3/8, Steuerluft G 1/8

MES704U-03F

Endplatte links

GroBe 1, Anschluss
G 3/8, Entliftung
G 3/8, Steuerluft G 1/8

MES704D-03F

Verkettungsplatte

GroBe 1, Anschluss
G 1/4, Entluftung
G1l/4

MBS7040-02F

SMC_Deutschland_GmbH_Freigabeliste_VW_Components_Mechanik_20210101_de

Version 2.3 /01.01.2021

KSU-Klasse 7.1

Seite 41 von 105


https://www.smc.eu/de-de/produkte/evs1-elektromagnetventil-mit-m-stecker~38128~cfg?partNumber=EVS1
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/evs1_zubehoer.zip

2
_yte

t{ VOLKSWAGEN

\\GROUP COMPONENTS
L

w2

Benennung

Betitigung

Bemerkung

Artikelnummer

Abdeckplatte

GroBe 1

VVS7040-11A

Einzelanschlussplatte

GroBe 1, Anschluss
G 3/8, Entluftung
G 3/8, Steuerluft G 1/8

VS1-01-A02F

3.3.14 5/2-Wegeventile nach VDI/VDE 3845 - NAMUR
Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Normventil Serie VFN200ON VEN2..20N-...-02..Q
NAMUR AnschlussgroBe: G 1/4

VDI/VDE 3845

Durchfluss: 850 I/min
Spannung: 24 V DC
Ohne Steckdose

Elektrischer Anschluss
fur Steckdosen gemaR
DIN EN 175301-803,
Form B (ehemals DIN
43650, Form B)

Direkte Installation auf
NAMUR-konformen
industriellen Ventilan-
trieben

VDI/VDE 3845

Benennung Betatigung Bemerkung Artikelnummer
Normventil NAMUR elektrisch 5/2-Wege, monostabil | VFN2120N-5YO-02F-Q
VDI/VDE 3845
Normventil NAMUR elektrisch 5/2-Wege, bistabil VFN2220N-5Y0O-02F-Q
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3.3.1.5 Zubehor fiir Ventile nach VDI/VDE 3845 - NAMUR

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink

Steckdose Fur Stecker gemafB DIN
EN 175301-803, Form
B (ehemals DIN 43650,
Form B)

Bauform B (10 mm)

M12, Anschluss nach
hinten

24V AC £20 % /
DC £25 %

LED und Schutzbe-
schaltung

3-polig

Benennung Anschluss Bemerkung Artikelnummer
Steckdose M12, 3-polig Form B, 10 mm 7000-41961-0000000

3.3.2  Mechanisch betitigte Wegeventile

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
StéBelventil Serie VM400 EVM430-F01-01S

3/2-Wege StoBelventil,
N.C. und umbaubar
auf N.O

Anschluss: G 1/8
Durchfluss: 330 I/min

Betdtiger: Stahlrollen-
hebel

Benennung Betatigung Bemerkung Artikelnummer

StoBelventil mechanisch 3/2-Wege, normal ge- | EVM430-F01-01S
schlossen (N.C))

umbaubar auf:
normal offen (N.O.)
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3.3.3 Sperrventile

3.3.3.1

Riickschlagventile

Abbildung

Benennung

Beschreibung

Internetlink

Rickschlagventil

Serie EAK

Anschluss:
G1/8,G1/4,G3/8,
G1/2,G3/4,G1

Durchfluss:
1400 - 13500 I/min

Sperrventil
Ganzmetallausfihrung

Beidseitig Gewinde

EAK

Benennung Anschluss Durchfluss Artikelnummer
[I/min]
Ruckschlagventil G1/8 1400 EAK2000-F01
Ruckschlagventil G 1/4 1600 EAK2000-F02
Ruckschlagventil G3/8 4900 EAK4000-F03
Rickschlagventil G1/2 5500 EAK4000-F04
Riickschlagventil G 3/4 11700 EAK6000-F06
Riickschlagventil G1 13500 EAK6000-F10
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3.3.3.2 Entsperrbare Riickschlagventile mit manueller Entliiftung

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Rickschlagventil Serie ASP ASP...30F-..S
Pneumatisch entsperr- | Anschluss:
bar R1/8, R1/4,R3/8

G1/4,G3/8,G1/2

Steckanschluss:
26,8,10, 12 mm
Durchfluss:

180 - 1190 I/min

Nur in Verbindung mit
Restdruckentliftungs-
ventil Serie KEB und KEC

einsetzen.
Benennung Gewinde, Durchfluss Artikelnummer
Schlauch-2 [I/min]
Ruckschlagventil, AuBengewinde R 1/8, 180 ASP330F-01-06S

Pilotanschluss M5,
Schlauch 6 mm

Ruckschlagventil, AuBengewinde R 1/8, 180 ASP330F-01-08S
Pilotanschluss M5,
Schlauch 8 mm

Ruckschlagventil, AuBengewinde R 1/4, 330 ASP430F-F02-06S
Pilotanschluss G 1/8,
Schlauch 6 mm

pneumatisch entsperrbar

pneumatisch entsperrbar

pneumatisch entsperrbar

Ruckschlagventil, AuBengewinde R 1/4, 330 ASP430F-02-06S
pneumatisch entsperrbar Pilotanschluss R 1/8, Fur Verwendung mit Rest-
Schlauch 6 mm druckentliftungsventil
KEC-02
Ruckschlagventil, AuBengewinde R 1/4, 350 ASP430F-F02-08S

Pilotanschluss G 1/8,

pneumatisch entsperrbar
Schlauch 8 mm

Riickschlagventil, AuBengewinde R 1/4, 350 ASP430F-02-08S
pneumatisch entsperrbar Pilotanschluss R 1/8, Fiir Verwendung mit Rest-
Schlauch 8 mm druckentliiftungsventil
KEC-02
Ruckschlagventil, AuBengewinde R 3/8, 600 ASP530F-F03-08S

Pilotanschluss G 1/8,
Schlauch 8 mm

Ruckschlagventil, AuBengewinde R 3/8, 600 ASP530F-03-08S
Pilotanschluss R 1/8, AN
Schlauch 8 mm

pneumatisch entsperrbar

pneumatisch entsperrbar
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Benennung Gewinde, Durchfluss Artikelnummer
Schlauch-2 [1/min]
Ruckschlagventil, AuBengewinde R 3/8, | 750 ASP530F-F03-10S
pneumatisch entsperrbar Pilotanschluss G 1/8,
Schlauch 10 mm
Ruckschlagventil, AuBengewinde R 3/8, | 750 ASP530F-03-10S
pneumatisch entsperrbar Pilotanschluss R 1/8, Fir Verwendung mit
Schlauch 10 mm Restdruckentliiftungs-
ventil KEC-03
Ruckschlagventil, AuBengewinde R 1/2, 1100 ASP630F-F04-10S
pneumatisch entsperrbar Pilotanschluss G 1/4,
Schlauch 10 mm
Ruckschlagventil, AuBengewinde R 1/2, 1190 ASP630F-F04-12S

pneumatisch entsperrbar

Pilotanschluss G 1/4,
Schlauch 12 mm

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Serie KEB Serie KEC Restdruckentliftungs- | Serie KE KEB
ventil Steckanschluss: KEC
o = 26,8, 10,12 mm
* Q*: Durchfluss:
660 - 2900 I/min
Serie KEC
Anschluss:
R1/4,R3/8
Durchfluss:
1300 - 2900 I/min
Druckknopfschutz
Benennung Anschluss Durchfluss Artikelnummer
[I/min]
Restdruckentliftungsventil Schlauch-2 6 mm 660 KEBO6
Entltftung 90
Restdruckentliftungsventil Schlauch-2 8 mm 1300 KEBO8
Entliftung 90
Restdruckentliftungsventil Schlauch-2 10 mm 2100 KEB10
Entliftung 90
Restdruckentliftungsventil Schlauch-2 12 mm 2900 KEB12
Entltftung 90
Restdruckentliftungsventil Innengewinde R 1/4 1300 KEC-02

Entluftung 90
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Benennung Anschluss Durchfluss Artikelnummer
[I/min]

Restdruckentliftungsventil

Innengewinde R 3/8

2900
Entltftung 90

KEC-03

3.3.3.3

Schnellentliiftungsventile

Abbildung

Benennung

Beschreibung

Internetlink

Schnellentliftungsven-
til

Serie AQ

Anschluss:
G1/8,G1/4,G3/8,
G1/2,G3/4

Durchfluss:
1400 - 7900 I/min

Entliftung:
1400 - 10500 I/min

Ganzmetallausfihrung

Beidseitig Gewinde

AQ...-F

Benennung Anschluss Durchfluss Artikelnummer
[I/min]
Schnellentliftungsventil G1/8 1400 AQ2000-F01
Entliftung: 1400
Schnellentliftungsventil G1l/4 2300 AQ3000-F02
Entliftung: 2400
Schnellentliftungsventil G3/8 3500 AQ3000-F03
Entltftung: 4000
Schnellentliftungsventil G1/2 6100 AQ5000-F04
EntlUftung: 6750
Schnellentliftungsventil G 3/4 7900 AQ5000-F06

Entliftung: 10500
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Abbildung

Benennung

Beschreibung

Internetlink

Schnellentliftungsven-
til

Serie ASV
Anschluss:

R1/8, R 1/4,R 3/8,
R1/2,R3/4
Steckanschluss:
26,8 10,12 mm

ASV...0F

Durchfluss:
— 410 - 1500 I/min
Entliftung:
470 - 1700 I/min
Abluftdrossel, Gewinde
einseitig
Benennung Gewinde, Durchfluss Artikelnummer
Schlauch-2 [1/min]
Schnellentliftungsventil R 1/8, 410 ASV310F-01-06S
2 6 mm Entliftung: 470
Schnellentliftungsventil R 1/8, 410 ASV310F-01-08S
2 8 mm Entliftung: 470
Schnellentliftungsventil R 1/4, 790 ASV410F-02-08S
28 mm Entltftung: 820
Schnellentliftungsventil R 1/4, 790 ASV410F-02-10S
210 mm Entltftung: 820
Schnellentliftungsventil R 1/4, 1300 ASV510F-02-12S
212 mm Entltftung: 1500
Schnellentliftungsventil R 3/8, 1500 ASV510F-03-10S
2 10 mm Entltftung: 1700
Schnellentliftungsventil R 3/8, 1500 ASV510F-03-12S
2 12 mm Entltftung: 1700
Schnellentliftungsventil R1/2, 1500 ASV510F-04-10S
210 mm Entltftung: 1700
Schnellentliftungsventil R 1/2, 1500 ASV510F-04-12S
212 mm Entltftung: 1700
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3.3.34 Logikelemente ODER-Bausteine - Doppelriickschlagventil
Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
ODER-Ventil Serie VR12...0F VR12..0F
Steckanschluss:
24,6,8 10 mm
Durchfluss:
210 - 1000 I/min
ODER-Funktion
Steckanschlisse
Benennung Schlauchanschluss Durchfluss Artikelnummer
[mm] [I/min]
ODER-Ventil o4 210 VR1210F-04
ODER-Ventil 26 440 VR1220F-06
ODER-Ventil o8 680 VR1220F-08
ODER-Ventil 210 1000 VR1220F-10
3.3.35 Logikelemente UND-Bausteine - Zweidruckventil
Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
UND-Ventil Serie VR12...1F VR1211F
Steckanschluss:
24,6 mm
Durchfluss:
120 - 150 I/min
UND-Funktion
Steckanschlisse
Benennung Schlauchanschluss Durchfluss Artikelnummer
[mm] [I/min]
UND-Ventil 24 120 VR1211F-04
UND-Ventil 26 150 VR1211F-06
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3.34 Stromventile

3.34.1 Drosselriickschlagventile, manuell einstellbar

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Drosselrtickschlagven- | Serie AS-D AS | Dokumente
tl Anschluss: AS | CAD
Abluftdrossel M5, G 1/8, G 1/4,

G3/8,G1/2
Durchfluss:

105 - 1700 I/min
Sperr-Stromventil

Ganzmetallausfihrung

Beidseitig Gewinde
Winkelausfiihrung

Durchflussregulierung
mittels Flachschrau-

bendreher
Benennung An- An- Durchfluss Artikelnummer
schluss schluss [I/min]
Innenge- | AuBen-

winde gewinde
Drosselriickschlagventil M5 M5 105 AS1200-M5-D
Drosselrtickschlagventil G1/8 G1/8 230 AS2200-G01-X396
Drosselrtickschlagventil G1/4 G1l/4 460 AS2200-G02-X396
Drosselrtickschlagventil G3/8 G 3/8 920 AS3200-G03-X396
Drosselriickschlagventil G1/2 G1/2 1700 AS4200-G04-X396
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Abbildung

Benennung

Beschreibung

Internetlink

S

Drosselriickschlagven-
til
Abluftdrossel

Serie EAS

Anschluss:
M5, G 1/8, G 1/4,
G3/8,G1/2

Durchfluss:
250 - 1670 I/min

Sperr-Stromventil
Ganzmetallausfihrung

Beidseitig Gewinde

EAS

[Link fihrt zu bauglei-
chem Artikel mit R-Ge-
winde]

Rohrtyp
Benennung Anschluss Durchfluss Artikelnummer
[I/min]
Drosselriickschlagventil M5 80 AS1000-M5
Drosselriickschlagventil G1/8 250 EAS2000-FO1
Drosselriickschlagventil G1l/4 810 EAS3000-F02
Drosselriickschlagventil G 3/8 810 EAS3000-F03
Drosselriickschlagventil G1/2 1670 EAS4000-F04

3.3.4.2

Abluftdrosseln mit Schalldampfer, manuell einstellbar

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Abluftdrossel Serie ASN2 ASN2
mit Schalldampfer Anschluss:
M5, R 1/8, R 1/4, R 3/8,
R1/2
Durchfluss:
107 - 1510 I/min
Schalldampfung:
<20 dB (A)
Benennung Anschluss Durchfluss Artikelnummer
[I/min]
Abluftdrossel mit Schall- M5 170 ASN2-M5
dampfer
Abluftdrossel mit Schall- R1/8 310 ASN2-01-S
dampfer
Abluftdrossel mit Schall- R 1/4 430 ASN2-02-S

dampfer
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Benennung Anschluss Durchfluss Artikelnummer
[I/min]

Abluftdrossel mit Schall- R 3/8 1050 ASN2-03-S
dampfer
Abluftdrossel mit Schall- R1/2 1510 ASN2-04-S
dampfer

3.34.3 Zulauf-Einschraub-Drosselriickschlagventile, manuell einstellbar

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Drosselrtickschlagven- | Serie AS-D AS | Dokumente
tl Anschluss: AS | CAD
Zuluftdrossel M5, G 1/8, G 1/4,

G3/8,G1/2
Durchfluss:

105 - 1700 I/min
Sperr-Stromventil
Ganzmetallausfiihrung
Beidseitig Gewinde
Winkelausfuihrung

Durchflussregulierung
mittels Flachschrau-

bendreher
Benennung An- An- Durchfluss Artikelnummer
schluss schluss [I/min]
Innenge- | AuBen-

winde gewinde
Drosselriickschlagventil M5 M5 80 AS1210-M5-D
Drosselrtickschlagventil G1/8 G1/8 250 AS2210-G01-X396
Drosselrtickschlagventil G 1/4 G1l/4 810 AS2210-G02-X396
Drosselrtickschlagventil G3/8 G 3/8 810 AS3210-G03-X396
Drosselrtickschlagventil G1/2 G1/2 1670 AS4210-G04-X396
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3.3.5  Drucklufteinsparventile
Abbildung Benennung Beschreibung
Durchflussregelventil ASQ Drucklufteinsparventil | Zur Verringerung des Eigenluftverbrauches wer-

den jeweils fir

e Anwendungen gemaB Kapitel 3.3.5.1 ein

B Durchflussregelventil ASQ fir den Arbeitshub-
& betrieb und ein Druckregelventil ASR fir den
- c\ @ Rickhubbetrieb verwendet.

e Anwendungen gemaB Kapitel 3.3.5.2 ein
Doppel-Drosselriickschlagventil ASD fiir
den Arbeitshubbetrieb und ein Druckregel-
ventil ASR fur den Rickhubbetrieb verwendet.

Druckregelventil ASR

S

= Prinzip:
(') Arbeitshubbetrieb mit Anlagendruck und Riick-

= hubbetrieb mit reduziertem Druck.

Einstellhinweise gemal Katalog zur Serie
Doppel-Drosselriickschlag- ASQ/ASR berticksichtigen.

ventil ASD

GleichmaBiger Betrieb bei Arbeits- und Rickhub.
- Kein Taktzeitverlust.

~ 4 y
S
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3.3.5.1 Drucklufteinsparventile - horizontaler Arbeitshub oder vertikal nach oben gerichte-
ter Arbeitshub mit einem Verhiltnis aus Gewichtskraft der Last zur Zylinderkraft
< 50%
Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Durchflussregelventil Serie ASQ => fir Ar- ASQ...30F-..S
beitshub
Anschluss:
- R1/4,R3/8 R1/2
ﬂg Steckanschluss:
26,8, 10,12 mm
5 &0 | |
Druckeinstellbereich:
1-3bar
Betriebsdruck:
bis 10 bar
Druckregelventil Serie ASR => fur Rick- | ASR...30F-..S

hub

Anschluss:
R1/4,R3/8,R1/2
Steckanschluss:
26,8, 10,12 mm

Druckeinstellbereich:
1 -3 bar

Betriebsdruck:
bis 10 bar
Benennung Anschluss Schlauchanschluss Artikelnummer
[mm]
Durchflussregelventil R 1/4 2 6 ASQ430F-02-06S
Druckregelventil R 1/4 2 6 ASR430F-02-06S
Durchflussregelventil R 1/4 28 ASQ430F-02-08S
Druckregelventil R 1/4 28 ASR430F-02-08S
Durchflussregelventil R 1/4 2 10 ASQ430F-02-10S
Druckregelventil R1/4 2 10 ASR430F-02-10S
Durchflussregelventil R1/4 2 6 ASQ530F-02-06S
Druckregelventil R1/4 26 ASR530F-02-06S
Durchflussregelventil R1/4 2 8 ASQ530F-02-08S
Druckregelventil R 1/4 28 ASR530F-02-08S
Durchflussregelventil R 1/4 210 ASQ530F-02-10S
Druckregelventil R 1/4 210 ASR530F-02-10S
Durchflussregelventil R 1/4 212 ASQ530F-02-12S
Druckregelventil R1/4 212 ASR530F-02-12S

SMC_Deutschland_GmbH_Freigabeliste_VW_Components_Mechanik_20210101_de
KSU-Klasse 7.1

Version 2.3 /01.01.2021

Seite 54 von 105



https://www.smc.eu/de-de/produkte/asr-30-asq-30-drucklufteinsparungsventil-einschraubbar-mit-steckverbindung-universalausfuehrung~38685~cfg?partNumber=ASQ
https://www.smc.eu/de-de/produkte/asr-30-asq-30-drucklufteinsparungsventil-einschraubbar-mit-steckverbindung-universalausfuehrung~38685~cfg?partNumber=ASR

%,
Sl

t( VOLKSWAGEN

\ GROUP COMPONENTS
\.:"‘

Benennung Anschluss Schlauchanschluss Artikelnummer
[mm]
Durchflussregelventil R 3/8 26 ASQ530F-03-06S
Druckregelventil R 3/8 26 ASR530F-03-06S
Durchflussregelventil R 3/8 2 8 ASQ530F-03-08S
Druckregelventil R 3/8 2 8 ASR530F-03-08S
Durchflussregelventil R 3/8 210 ASQ530F-03-10S
Druckregelventil R3/8 210 ASR530F-03-10S
Durchflussregelventil R 3/8 212 ASQ530F-03-12S
Druckregelventil R 3/8 212 ASR530F-03-12S
Durchflussregelventil R3/8 210 ASQ630F-03-10S
Druckregelventil R3/8 210 ASR630F-03-10S
Durchflussregelventil R 3/8 212 ASQ630F-03-12S
Druckregelventil R 3/8 212 ASR630F-03-12S
Durchflussregelventil R1/2 210 ASQ630F-04-10S
Druckregelventil R1/2 210 ASR630F-04-10S
Durchflussregelventil R1/2 212 ASQ630F-04-12S
Druckregelventil R1/2 212 ASR630F-04-12S
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3.3.5.2

hédltnis aus Gewichtskraft der Last zur Zylinderkraft > 50 %

Drucklufteinsparventile - vertikal nach oben gerichteter Arbeitshub mit einem Ver-

Abbildung

Benennung

Beschreibung

Internetlink

—t

Y
>C

Doppel-Drosselriick-
schlagventil

Serie ASD => fur Ar-
beitshub

Anschluss:
R1/4,R3/8, R1/2
Steckanschluss:
26,8,10, 12 mm

Betriebsdruck:
bis 10 bar

ASD...30F

Druckregelventil

Serie ASR => flir Ruck-
hub

Anschluss:
R1/4,R3/8,R1/2
Steckanschluss:
26,8, 10,12 mm

Druckeinstellbereich:
1 -3 bar

ASR...30F-...S

ventil

Betriebsdruck:
bis 10 bar
Benennung Anschluss Schlauchanschluss Artikelnummer
[mm]

Doppel-Drosselriickschlag- R 1/4 2 6 ASD430F-02-06S
ventil
Druckregelventil R 1/4 2 6 ASR430F-02-06S
Doppel-Drosselriickschlag- R1/4 28 ASD430F-02-08S
ventil
Druckregelventil R 1/4 28 ASR430F-02-08S
Doppel-Drosselriickschlag- R 1/4 210 ASD430F-02-10S
ventil
Druckregelventil R 1/4 210 ASR430F-02-10S
Doppel-Drosselriickschlag- R1/4 26 ASD530F-02-06S
ventil
Druckregelventil R 1/4 26 ASR530F-02-06S
Doppel-Drosselrtickschlag- R1/4 2 8 ASD530F-02-08S
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Benennung Anschluss Schlauchanschluss Artikelnummer
[mm]

Druckregelventil R 1/4 28 ASR530F-02-08S
Doppel-Drosselriickschlag- R1/4 210 ASD530F-02-10S
ventil

Druckregelventil R1/4 210 ASR530F-02-10S
Doppel-Drosselriickschlag- R1/4 212 ASD530F-02-12S
ventil

Druckregelventil R 1/4 212 ASR530F-02-12S
Doppel-Drosselriickschlag- R 3/8 2 6 ASD530F-03-06S
ventil

Druckregelventil R3/8 26 ASR530F-03-06S
Doppel-Drosselriickschlag- R 3/8 2 8 ASD530F-03-08S
ventil

Druckregelventil R 3/8 2 8 ASR530F-03-08S
Doppel-Drosselrtickschlag- R 3/8 210 ASD530F-03-10S
ventil

Druckregelventil R 3/8 210 ASR530F-03-10S
Doppel-Drosselriickschlag- R 3/8 212 ASD530F-03-12S
ventil

Druckregelventil R 3/8 212 ASR530F-03-12S
Doppel-Drosselrtickschlag- R1/2 210 ASD630F-04-10S
ventil

Druckregelventil R1/2 210 ASR630F-04-10S
Doppel-Drosselrtickschlag- R1/2 212 ASD630F-04-12S
ventil

Druckregelventil R1/2 212 ASR630F-04-12S
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3.4 Ventilinseln

34.1 Ventilinsel mit Profinet

Benennung

Beschreibung

Internetlink

Ventilinsel SY7000

mit Einschaltventil fur Steuerhilfsluft

Grundsatzlich ist die max. Ventilanzahl
auf 13 Ventilplatze, d.h. 1 Einschaltventil
und 12 Arbeitsventile, zu begrenzen.

Die Eingdnge der Ventilinseln durfen
ausschlieBlich fur Endstellungen der Be-
wegungen der jeweiligen Ventilinsel
verwendet werden!

Unterbusse sind nicht zugelassen!

Ventilinsel SY7000

ohne Einschaltventil fir Steuerhilfsluft

Grundsatzlich ist die max. Ventilanzahl
auf 12 Ventilpldtze zu begrenzen.

Die Eingédnge der Ventilinseln dirfen
ausschlieBlich fur Endstellungen der Be-
wegungen der jeweiligen Ventilinsel
verwendet werden!

Unterbusse sind nicht zugelassen!

Serie SY7000 mit und ohne Ein-
schaltventil fur Steuerhilfsluft.

Offen fur Profinet.
Durchfluss: 1500 I/min
Validiert gemaf ISO 13849.
Flexible Druckluftversorgung.

Mehrere Ventilzonen mit ge-
trennt wegschaltbarer Steuer-
hilfsluft mdglich.

Externe Steuerhilfsluft.
Weichdichtend.
DC24V

Handhilfsbetatigung, nicht ver-
riegelbar.

Druckbereich: 0,25 - 7 bar
Schutzart: IP65

Feldbusanschluss und Elektri-
sche E/A durch modulares elekt-
risches Terminal EX600

Ventilinselkonfigurator SY7000
Profinet | GSD-Datei EX600-SPN1
EX600-SPN1

EX600-DXPB

Technische Datenblatter

EPLAN Makro Bibliothek
SISTEMA Bibiliothek

Weitere Informationen zur Konfiguration haben wir fir Sie im Kapitel 4

Beschreibung Aufbau einer Ventilinsel Serie SY7000 nach Freigabeliste

zusammengefasst.
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34.1.1

Ventilinsel Baureihe SY7000 mit Einschaltventil fiir Steuerhilfsluft

Benennung Pos.-Nr Identcode Artikelnummer
Kommunikationsmodul Kommunikationsanschluss: 3 H EX600-SPN1
PROFINET M12 (2 x)
Verbindungselement PROFINET: D-codiert, 4-pol. EX600-ZMV2
Digitales Eingangsmodul, 8 Eingédnge, (4 x) M12, 5-polig 2 X EX600-DXPB
Linke Endplatte Eingangsseite, 7/8 Zoll 5-pin 1 H EX600-ED3-X75
Einschaltventil, 5/2-Wege, monostabil 8 E SY5100T-5NZ1-X310
Einzelanschlussplatte flr Einschaltventil, verblockbar 10 E SY70M-2-19DA-CO
2 x 3/2-Wegeventil, N.C.-N.C. 7 A SY7A00R-5U1-X323
5/2-Wegeventil, monostabil 7 M SY7100R-5U1-X350
5/2-Wegeventil, bistabil, beidseitig rastend 7 B SY7200R-5U1-X25
5/3-Wegeventil, Mittelstellung offen 7 @) SY7400R-5U1-X315
5/3-Wegeventil, Mittelstellung druckbeaufschlagt 7 D SY7500R-5U1-X315
5/3-Wegeventil, Mittelstellung entliftet, einseitig rastend 7 X SY7400R-5NZ1-X312
Einzelanschlussplatte flr Arbeitsventile, verblockbar 5 8 SY70M-2-1DA-C8
Steckanschluss-2 8 mm
Einzelanschlussplatte fur Arbeitsventile, verblockbar 5 0 SY70M-2-1DA-C10
Steckanschluss-z 10 mm
Abdeckplatte (Reserveplatz) L SY70M-26-1A
Linke Endplatte Ventilinsel, Steckanschluss-z 12 mm 4 F SY70M-1-1AR-C12
Rechte Endplatte Ventilinsel, Steckanschluss-2 12 mm F SY70M-3-1A-C12
Schalldampfer 11 F AN30-C12
Drucksensor 9 E F08-7000-M12-M
Abtrenndichtung P-Kanal SY70M-40-1A
Einzelanschlussplatte
Abtrenndichtung R-Kanal SY70M-40-1A

Einzelanschlussplatte

KSU-Klasse 7.1

SMC_Deutschland_GmbH_Freigabeliste_VW_Components_Mechanik_20210101_de
Version 2.3 / 01.01.2021

Seite 59 von 105



e

VOLKSWAGEN

ROUP COMPONENTS
i

e

3.4.1.2

Ventilinsel Baureihe SY7000 ohne Einschaltventil fiir Steuerhilfsluft

Benennung Pos.-Nr. Identcode Artikelnummer
Kommunikationsmodul Kommunikationsanschluss: 3 H EX600-SPN1
PROFINET M12 (2 x)
Verbindungselement PROFINET: D-codiert, 4-pol. EX600-ZMV2
Digitales Eingangsmodul, 8 Eingédnge, (4 x) M12, 5-polig 2 X EX600-DXPB
Linke Endplatte Eingangsseite 7/8 Zoll 5-pin 1 H EX600-ED3-X75
2 x 3/2-Wegeventil, N.C.-N.C., externe Pilotluft 7 A SY7A00R-5U1-X323
5/2-Wegeventil, monostabil, externe Pilotluft 7 M SY7100R-5U1-X350
5/2-Wegeventil, bistabil, externe Pilotluft, beidseitig rastend 7 B SY7200R-5U1-X25
5/3-Wegeventil, Mittelstellung entliftet, externe Pilotluft 7 O SY7400R-5U1-X315
5/3-Wegeventil, Mittelstellung druckbeaufschlagt, externe Pi- | 7 D SY7500R-5U1-X315
lotluft
5/3-Wegeventil, Mittelstellung entliftet, einseitig rastend, ex- | 7 X SY7400R-5NZ1-X312
terne Pilotluft
Einzelanschlussplatte fur Arbeitsventile, verblockbar 5 8 SY70M-2-1DA-C8
Steckanschluss-2 8 mm
Einzelanschlussplatte flr Arbeitsventile, verblockbar 5 0 SY70M-2-1DA-C10
Steckanschluss-2 10 mm
Abdeckplatte (Reserveplatz) L SY70M-26-1A
Linke Endplatte Ventilinsel, Steckanschluss-z 12 mm 4 F SY70M-1-1AR-C12
Rechte Endplatte Ventilinsel, Steckanschluss-2 12 mm F SY70M-3-1A-C12
Schalldampfer 11 F AN30-C12
Abtrenndichtung P-Kanal SY70M-40-1A
Einzelanschlussplatte
Abtrenndichtung R-Kanal SY70M-40-1A

Einzelanschlussplatte

Hinweis:

Aufgrund des modularen Aufbaus ist es jederzeit moglich, eine Ventilinsel SY7000 ohne Einschaltventil fir Steuerhilfsluft in
eine Ventilinsel SY7000 mit Einschaltventil fir Steuerhilfsluft umzubauen.

Bitte wenden Sie sich hierzu an unser Technisches Biro im Werk der Volkswagen AG in Wolfsburg.
Sie erreichen uns telefonisch unter +49 5361 89354839 oder per E-Mail unter VWGroup@smc.de.
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3.5.1

3.5.2

3.5 Sensoren

Magnetfeldsensoren

Stellungsabfrage fiir pneumatische Antriebe

Die Befestigung der Schalter ist nur mit reproduzierbarer Montageposition zugelassen.

Eine Stellungsabfrage eines pneumatischen Antriebes tUber dessen Magnetkolben mittels Magnetfeldsensoren
ist grundsatzlich nicht zugelassen.
Ausnahmen sind technisch bzw. konstruktiv zu begriinden und bedtrfen der schriftlichen Zustimmung der
Fachabteilung des Auftraggebers.

Abbildung

Benennung

Beschreibung

Internetlink

Elektronischer Signal-
geber

Vorverdrahteter Ste-
cker

Serie D-M9P...PC
Spannung:
5,12,24V DC
Ausgang:

PNP, kontaktlos
Anschluss:

M8, 3-polig oder
M12, 4-polig
Kabellange:

0,5 10u.30m

Schutzart: IP-67

D-M9PSAPC
D-M9PSDPC

Benennung Anschluss Kabelldange Artikelnummer
[m]
Elektronischer Signalgeber M8, 3-polig 0,5 D-M9PSAPC
Elektronischer Signalgeber M12, 4-polig 0,5 D-M9PSDPC
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3.5.3 Befestigung Magnetfeldsensoren
3.5.3.1 Direktmontage
Abbildung Benennung Beschreibung
\(J/< Direktmontage Ohne ein zusatzliches Befestigungselement wer-
~ den die Signalgeber in der Nut der aufgelisteten

&

pneumatischen Antriebe montiert.

Zylinderbezeichnung

Artikelnummer

Verweis

Normzylinder ISO 15552 (nur @ 32 - 125 mm)

CP96SDB...-...

Link zu Kapitel 3.1.1.1 |
Zylinder

Kompaktzylinder ISO 21287

Link zu Kapitel 3.1.1.6 |
Zylinder

Kompaktzylinder mit Verdrehsicherung

Link zu Kapitel 3.1.1.7 |
Zylinder

Fihrungsstangenzylinder

Link zu Kapitel 3.1.1.8 |
Zylinder

Schwenkantrieb - Zahnstange-Ritzel, Doppelkolben

MSQB...

Link zu Kapitel 3.1.3.2 |
Schwenkantrieb

Schwenkantrieb flr Direktmontage, Drehfligelantrieb

CDRBU2WU...-270SZ

Link zu Kapitel 3.1.3.3 |
Schwenkantrieb

3.5.3.2 Montage mit Befestigungselement
Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Befestigungselement Verwendung: BS5-160
Normzylinder BS5-200
ISO 15552
Typ: C95SDB...-...
2:160, 200 mm
Zugstangenmontage
Benennung Zylinderbezeichnung Artikelnummer Verweis
Befestigungselement C95SDB160-... BS5-160 Link zu Kapitel 3.1.1.2 |
Befestigungselement C955DB200-... BS5-200 Zylinder
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Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Befestigungselement Verwendung: BJ3-1
'fl/ NOfmZy“nder BJ2-010
g ISO 6432
5| % BJ2-016
o Typ: CD85N...-...-B
i BM2-025
& 2: 10, 16, 25 mm
Bandmontage
Benennung Zylinderbezeichnung Artikelnummer Verweis

Befestigungselement CD85N10-...-B BJ3-1 + BJ2-010 Link zu Kapitel 3.1.1.4 |
Befestigungselement CD85N16-...-B BJ3-1 + BJ2-016 Zylinder
Befestigungselement CD85N25-...-B BJ3-1 + BM2-025
Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Befestigungselement Verwendung: BMY3-016
Schwenkantrieb
Typ: CDRA1BS...-...CZ
BaugroBe:
30, 50, 63, 80, 100
Nutmontage mit
Adapter
Benennung Zylinderbezeichnung Artikelnummer Verweis

Befestigungselement

CDRA1BS...-..CZ

BMY3-016

Link zu Kapitel 3.1.3.1 |

Schwenkantrieb

3.5.3.3

Positionselement fiir Magnetfeldsensoren

Abbildung

Benennung

Beschreibung

Internetlink

&

T-Nut Zylinder
Memoryblock

Verwendung:
Positionselement fir
Magnetfeldsensoren
zur Montage an pneu-
matischen Antrieben
mit T-Nut

Benennung

Zylinderbezeichnung

Artikelnummer

Verweis

T-Nut Zylinder Memoryblock

CDRA1BS...-..CZ

MEMORY
BLOCK_E11798

Link zu Kapitel 3.1.3.1 |
Schwenkantrieb
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Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
C-Nut Zylinder Verwendung:
Memoryblock Positionselement fiir
Magnetfeldsensoren
zur Montage an pneu-
matischen Antrieben
mit C-Nut
Benennung Zylinderbezeichnung Artikelnummer Verweis

C-Nut Zylinder Memoryblock | CP96SDB...-... MEMORY BLOCK C- Link zu Kapitel 3.1.1.1 |
NUT_E12004 Zylinder

C-Nut Zylinder Memoryblock | CD55B...-... MEMORY BLOCK C- Link zu Kapitel 3.1.1.6 |
NUT_E12004 Zylinder

C-Nut Zylinder Memoryblock | CDQMB...-... MEMORY BLOCK C- Link zu Kapitel 3.1.1.7 |
NUT_E12004 Zylinder

C-Nut Zylinder Memoryblock | MGP...-... MEMORY BLOCK C- Link zu Kapitel 3.1.1.8 |
NUT_E12004 Zylinder

C-Nut Zylinder Memoryblock | MSQB... MEMORY BLOCK C- Link zu Kapitel 3.1.3.2 |
NUT_E12004 Schwenkantrieb
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3.6  Druckluftaufbereitung
3.6.1 Einschaltventile

3.6.1.1 Einschaltventile, manuell betitigt

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
3-2 Wege Serie VHS HS
Handabsperrventil Anschluss:

G1/4,G1/2,G1
Druck: 0,1 - 10 bar

Durchfluss:
1100 - 6600 I/min

Manuell betatigt

Mit Entliftung
AbschlieBbar

Benennung Anschluss Durchfluss Artikelnummer
[1I/min]
3/2-Wege G1l/4 1100 VHS20-F02B
Handabsperrventil
3/2-Wege G1/2 3300 VHS40-F04B
Handabsperrventil
3/2-Wege G1 6600 VHS50-F10B
Handabsperrventil
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3.6.2  Druckaufbau- und Entliiftungsventile

3.6.2.1 Druckaufbau- und Entliiftungsventile, elektromagnetisch betatigt

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Einschalt-/ Serie EAV...-X260-Q EAV
Druckaufbau- | aAnschluss:
und EntlGf-
tungsventil G1/4,G1/2,G1 [Link fihrt zu baugleichem Arti-
Druck: 0,2 - 10 bar kel in Farbe grau]
Durchfluss:

1100 - 6600 I/min
Spannung: 24 V DC
Ohne Steckdose
Elektrisch betatigt

3/2-Wegeventil,
Grundstellung ge-

schlossen
Benennung Anschluss Durchfluss Artikelnummer
[1I/min]
Einschalt-/ Druckaufbau- und | G 1/4 1100 EAV2000-F02-5Y0-X260-Q
EntlUftungsventil
Einschalt-/ Druckaufbau- und | G 1/2 3300 EAV4000-F04-5Y0-X260-Q
EntlGftungsventil
Einschalt-/ Druckaufbau-und | G 1 6600 EAV5000-F10-5Y0O-X260-Q

EntlGftungsventil
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3.6.2.2 Druckaufbau- und Entliiftungsventile, pneumatisch betatigt
Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Einschalt-/ Serie EAVA...-X260 EAVA | Dokument
Druckaufbau- | anschluss: EAVA | CAD
und Entluf- G 1/4, G 1/2, G1
tungsventil
Druck: 0,2 - 10 bar
Durchfluss:
1100 - 6600 I/min
Spannung: 24 V DC
Pneumatisch betatigt
3/2-Wegeventil,
Grundstellung ge-
schlossen
Benennung Anschluss Durchfluss Artikelnummer
[1I/min]
Einschalt-/ Druckaufbau- und | G 1/4 1100 EAVA2000-F02-X260
Entluftungsventil
Einschalt-/ Druckaufbau- und | G 1/2 3300 EAVA4000-F04-X260
Entluftungsventil
Einschalt-/ Druckaufbau-und | G 1 6600 EAVA5000-F10-X260
EntlUftungsventil
3.6.3  Endstiicke fiir Wartungseinheiten
Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Endstlick Serie E...00-A E..00..-A
Anschluss:
‘ l G 1/4 (AC20)
\/ G 1/2 (AC40)
G 1 (AC60)

Benennung Anschluss Artikelnummer
Endstlck G1l/4 E200-F02-A
Endstiick G1/2 E400-FO4-A
Endstiick G1 E600-F10-A
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3.6.4  Zwischenstiicke fiir Wartungseinheiten
3.64.1 Zwischenstiicke mit Befestigungselement
Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Zwischenstiick mit Be- | Serie Y..T-A Y..00T-A
D festigungselement BaugréBe:
" AC20 (G 1/4)
. AC40 (G 1/2)
AC60 (G 1)

Benennung BaugroBe Artikelnummer
Zwischenstiick mit Befesti- AC20 Y200T-A
gungselement
Zwischenstiick mit Befesti- AC40 Y400T-A
gungselement
Zwischenstiick mit Befesti- AC60 Y600T-A
gungselement

3.6.4.2 Zwischenstiicke
Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink

Zwischenstlick

Serie Y...-A-X260
BaugroBe:

AC20 (G 1/4)
AC40 (G 1/2)

Y..00-A

AC60 (G 1)
Ohne Befestigungs-
winkel
Benennung BaugroBe Artikelnummer
Zwischensttick AC20 Y200-A
Zwischensttick AC40 Y400-A
Zwischenstiick AC60 Y600-A
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3.6.5 Abzweigmodule fiir Wartungseinheiten

Abbildung

Benennung

Beschreibung

Internetlink

¥

Zwischenabgang

Serie Y...10-A
BaugroBe:

AC20 (G 1/4)
AC40 (G 1/2)

Y..10...-A

AC60 (G 1)

Benennung BaugroBe Anschluss Abgang Artikelnummer
Zwischenabgang AC20 G1/8 Y210-FO1-A
Zwischenabgang AC20 Gl/4 Y210-F02-A
Zwischenabgang AC40 G1l/4 Y410-F02-A
Zwischenabgang AC40 G 3/8 Y410-F03-A
Zwischenabgang AC60 G 3/8 Y610-FO3-A
Zwischenabgang AC60 G1/2 Y610-F04-A

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink

4-fach Verteiler Serie Y...4-A Y..4-A
o BaugroBe:
‘ ' ) AC20 (G 1/4)
" AC40 (G 1/2)
AC60 (G 1)

Benennung BaugroBe Anschluss Abgang Artikelnummer
4-fach Verteiler AC20 G1/8 Y24-FO1-A
4-fach Verteiler AC20 G1l/4 Y24-F02-A
4-fach Verteiler AC40 G1l/4 Y44-F02-A
4-fach Verteiler AC40 G3/8 Y44-F03-A
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3.6.6 Filter

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Filter Serie AF-A AF..-A
Anschluss:
G1/4,G1/2,G1
,i [ Betriebsdruck:
‘r-_ max. 10 bar
- Durchfluss:

850 - 7000 I/min
Filterfeinheit: 5 um

Benennung Anschluss Durchfluss Artikelnummer
[I/min]
Filter, 5 pm G1l/4 1100 AF20-F02-A
Filter, 5 pm G1/2 3300 AF40-F04-A
Filter, 5 pm G1 6600 AF60-F10-A
Ersatzfilterelement 5 um G1l/4 1100 AF20P-060S
Ersatzfilterelement 5 um G1/2 3300 AF40P-060S
Ersatzfilterelement 5 um Gl 6600 AF60P-060S
Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Mikrofilter Serie AFM-A AFM...-A
Anschluss: G 1/4, G 1/2
. Betriebsdruck:
7
l)_'_ 0,5 - 10 bar
EJ Durchfluss:
170 - 900 I/min

Filterfeinheit: 0,3 um

Benennung Anschluss Durchfluss Artikelnummer
[I/min]
Mikrofilter, 0,3 pm G1l/4 170 AFM20-F02-A
Mikrofilter, 0,3 pm G1/2 900 AFM40-F04-A
Ersatzfilterelement 0,01 um G1/2 900 AFM40P-060AS
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Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Submikrofilter Serie AFD-A AFD...-A
Anschluss: G 1/4, G 1/2
s | Betriebsdruck:
| ] 0,5 - 10 bar
~§/ Durchfluss:
100 - 500 I/min
Filterfeinheit 0,01 um
Benennung Anschluss Durchfluss Artikelnummer
[1I/min]
Submikrofilter, 0,01 um G1l/4 100 AFD20-F02-A
Submikrofilter, 0,01 um G1/2 500 AFD40-F04-A
Ersatzfilterelement 0,01 um G1/2 900 AFD40P-060AS
Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink

Aktivkohlefilter

Serie AMF
Anschluss: G 1/4, G 1/2

Betriebsdruck:
0,5-10 bar

Durchfluss:
450 -1700 I/min

AMF

Benennung Anschluss Durchfluss Artikelnummer
[I/min]
Aktivkohlefilter G1l/4 450 AMF250C-F02
Aktivkohlefilter G1/2 1700 AMF450C-F04
Ersatzfilterelement 0,01 um G1/4 450 AMEF-EL250
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3.6.7  Filter-Regelventile

Abbildung Benennung Beschreibung

Internetlink

Filter-Regelventil Serie AW-B

Anschluss: G 1/4,
G1/2,G1
Betriebsdruck:
max. 10 bar

ot Ausgangsdruckbe-
reich:
0,5 - 8,5 bar

Durchfluss:
850 - 7000 I/min

Filterfeinheit: 5 um

AW...-B

Benennung Anschluss Durchfluss Artikelnummer
[1I/min]
Filter-Regelventil, 5 um G1l/4 1100 AW?20K-F02-B
Filter-Regelventil, 5 ym G1/2 3300 AWA40K-F04-B
Filter-Regelventil, 5 ym G1 6600 AWG60K-F10-B

3.6.8  Druckregelventile

Abbildung Benennung Beschreibung

Internetlink

Druckregelventil Serie AR-B
Anschluss: G 1/4,

- G1/2,G1

ol Betriebsdruck:
max. 10 bar

of

Durchfluss:
650 - 5000 I/min

AR..K-..-B

Benennung Anschluss Ausgangsdruckbe- Artikelnummer
reich
[bar]
Druckregelventil G1l/4 0,5-8,5 AR20K-F02-B
Druckregelventil G1/2 0,5-8,5 AR40K-F04-B
Druckregelventil G1l 0,5-8,5 AR60K-F10-B
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Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Prazisions-Druckregel- | Serie ARP ARP
ventil Anschluss: G 1/4, G 1/2
- Betriebsdruck:
i max. 7 bar
ey Durchfluss:
300 - 900 I/min
Direkt betatigt
Benennung Anschluss Ausgangsdruckbe- Artikelnummer
reich
[bar]
Prézisions-Druckregelventil G1l/4 0,05-4 ARP20-F02B
Prézisions-Druckregelventil G1l/4 0,05-2 ARP20-F02B-1
Prézisions-Druckregelventil G1l/4 0,08 -6 ARP20-F02B-3
Prazisions-Druckregelventil G1/2 0,05-4 ARP40-F04B
Prazisions-Druckregelventil G1/2 0,05-2 ARP40-F04B-1
Prazisions-Druckregelventil G1/2 0,08 -6 ARP40-F04B-3
Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Prazisionsdruckregler Serie IR IR
r Anschluss: G 1/4, G 1/2
] Betriebsdruck:
. max. 10 bar
L Durchfluss:
580 - 5000 I/min
Benennung Anschluss Ausgangsdruckbe- Artikelnummer
reich
[bar]
Prazisionsdruckregler G1l/4 0,05-2 IR2000-F02
Prazisionsdruckregler G1l/4 01-4 IR2010-F02
Prazisionsdruckregler G1l/4 01-8 IR2020-F02
Prazisionsdruckregler G1/2 01-2 IR3000-F04
Prazisionsdruckregler G1/2 01-4 IR3010-F04
Prazisionsdruckregler G1/2 01-8 IR3020-F04
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3.6.9  Druckanzeigen - Manometer
Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Manometer Serie K8 K8-...-40RGB | CAD
Anschluss: G 1/8
Skala: bar, 40 mm
Skalenendwert
Einstellbarer Rot-Griin-
Bereich
Benennung Anschluss Druckbereich Artikelnummer
[bar]
Manometer G1/8 0-25 K8-2,5-40RGB
Manometer G1/8 0-10 K8-10-40RGB
Manometer G1/8 0-16 K8-16-40RGB

3.6.10 Druckschalter mechanisch fiir Wartungseinheit

Abbildung

Benennung

Beschreibung

Internetlink

Druckschalter

Serie PDS

Anschluss: G 1/4, In-
nengewinde

Betriebsdruck:
max. 8 bar

Einstelldruckbereich:
0,5 - 8 bar

Spannung: 24 V DC
M12-Stecker

Mechanisch einstellba-
rer Schaltpunkt

PDS-1-008-M-2-2 | Do-
kument

PDS-1-008-M-2-2 | CAD

Benennung

Anschluss

Druckbereich

[bar]

Artikelnummer

Druckschalter

G1l/4

05-8

PDS-1-008-M-2-2

Link zu Kapitel 3.6.11.1 | Wartungseinheit Standard

Link zu Kapitel 3.6.11.2 | Wartungseinheit mit elektrischem Ventil und Anschluss flir Sperrluft

Link zu Kapitel 3.6.11.3 | Wartungseinheit mit pneumatischem Ventil und Anschluss fiir Sperrluft
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https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/k8-40rgb_cad.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/pds-1-008-m-2-2_dokumente.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/pds-1-008-m-2-2_dokumente.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/pds-1-008-m-2-2_cad.zip
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3.6.11 Wartungsgeriatekombination nach VW-Richtlinie

3.6.11.1 Wartungseinheit Standard

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Wartungseinheit mon- | Wartungseinheit Stan- | AC20 | CAD
tiert dard AC40 | CAD
Anschluss: G 1/4, AC60 | CAD
G1/2,G1
Durchfluss: )
1100 — 6600 I/min Serie AC Gesamtkatalog
Filterfeinheit: 5 um
_|
iy R { —
|
5 [ '
| e S | |
H H
S e i . @ ]
T ' TTHET
| ==
A
-
Beschreibung An- Durch- Artikelnummer Link
schluss fluss
[I/min]
Wartungseinheit montiert G1l/4 1100 AC20-LBUO49 Link zum Datenblatt
Wartungseinheit montiert G1/2 3300 AC40-LBUO39 Link zum Datenblatt
Wartungseinheit montiert G1 6600 AC60-LBU0O52 Link zum Datenblatt

Eine Druckiberwachung Uber einen Druckschalter ist an der Wartungseinheit vorzusehen.

Dazu ist ein freigegebener elektronischer Druckschalter nach Lastenheft Mechanik oder ein mechanischer
Druckschalter separat zu bestellen.

Link zu Kapitel 3.6.10 | Mechanischer Druckschalter
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https://content2.smcetech.com/pdf/AC-B-Bb_DE.pdf
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3.6.11.2 Wartungseinheit mit elektrischem Ventil und Anschluss fiir Sperrluft

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Wartungseinheit mon- | Wartungseinheit Stan- | AC20 | CAD
tiert dard AC40 | CAD
Anschluss: G 1/4, AC60 | CAD
G1/2,G1
Durchfluss: ) atal
1100 - 6600 I/min Serie AC Gesamtkatalog

Filterfeinheit: 5 pum

Beschreibung An- Durch- Artikelnummer Verweis
schluss fluss
[1I/min]
Wartungseinheit montiert G1l/4 1100 AC20-LBU0O47 Link zum Datenblatt
Wartungseinheit montiert G1/2 3300 AC40-LBUO37 Link zum Datenblatt
Wartungseinheit montiert G1 6600 AC60-LBUO50 Link zum Datenblatt

Eine Druckliberwachung tber einen Druckschalter ist an der Wartungseinheit vorzusehen.

Dazu ist ein freigegebener elektronischer Druckschalter nach Lastenheft Mechanik oder ein mechanischer
Druckschalter separat zu bestellen.

Link zu Kapitel 3.6.10 | Mechanischer Druckschalter
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https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/ac40_cad.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/ac60_cad.zip
https://content2.smcetech.com/pdf/AC-B-Bb_DE.pdf
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3.6.11.3 Wartungseinheit mit pneumatischem Ventil und Anschluss fiir Sperrluft

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Wartungseinheit mon- | Wartungseinheit Stan- | AC20 | CAD
tiert dard AC40 | CAD
Anschluss: G 1/4, AC60 | CAD
G1/2,G1
Durchfluss: ) atal
1100 - 6600 I/min Serie AC Gesamtkatalog

Filterfeinheit: 5 pum

. <
= Eoal b
s 2 =
t [t |

Beschreibung An- Durch- Artikelnummer Link
schluss fluss
[1I/min]
Wartungseinheit montiert G 1/4 1100 AC20-LBU048 Link zum Datenblatt
Wartungseinheit montiert G1/2 3300 AC40-LBUO38 Link zum Datenblatt
Wartungseinheit montiert G1 6600 AC60-LBUO51 Link zum Datenblatt

Eine Druckliberwachung tber einen Druckschalter ist an der Wartungseinheit vorzusehen.

Dazu ist ein freigegebener elektronischer Druckschalter nach Lastenheft Mechanik oder ein mechanischer
Druckschalter separat zu bestellen.

Link zu Kapitel 3.6.10 | Mechanischer Druckschalter
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https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/ac40_cad.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/ac60_cad.zip
https://content2.smcetech.com/pdf/AC-B-Bb_DE.pdf
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3.6.11.4 Wartungseinheit Sperrluft

Abbildung

Benennung

Beschreibung

Internetlink

Wartungseinheit mon-
tiert fur Sperrluft

Wartungseinheit Stan-
dard

Anschluss: G 1/4

Durchfluss:
130 - 380 I/min

Filterfeinheit:
0,3-0,01 um

Druckluftqualitat am
Ausgang:

1:7:1 nach

DIN ISO 8573-1

AC20 | CAD
Serie AC Gesamtkatalog

Beschreibung An- Durch- Artikelnummer Verweis
schluss fluss
[I/min]
Wartungseinheit montiert G1/4 380 AC20-LPY156 Link zum Datenblatt
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3.6.12 Druckverstarker
Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Druckverstarker Serie VBA A
DruckUbersetzer
Druckverhaltnis 1:2, 1:4
Pneumatischer An-
schluss:
G1/4,G3/8,G1/2
Eingangsdruck:
1-10 bar
Ausgangsdruck:
2 -10, 16, 20 bar
Umgebungstempera-
tur: 5 - 60°C
Benennung Anschluss Ausgangsdruck-be- Artikelnummer
reich
[bar]
Druckverstarker G1l/4 2-20 VBA10A-F02
(Druckverhaltnis 1:2)
Druckverstarker G1l/4 2-20 VBA11A-F02
(Druckverhaltnis 1:4)
Druckverstarker G 3/8 2-10 VBA20A-FO3
(Druckverhaltnis 1:2)
Druckverstarker G1/2 2-10 VBA40A-F04
(Druckverhaltnis 1:2)
Druckverstarker G1/2 2-16 VBA43A-F04

(Druckverhaltnis 1:2)
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3.7 Sicherheitsgerichtete Pneumatik

3.7.1 Sicherheitsgerichtete Ventile

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Sicherheitsentluf- Serie VP-X536 VP-X536
tungsventil AnschlussgroBe: | EPLAN Makro Bibliothek
Sicherheitsstan- G 3/8,G1/2 SISTEMA Bibiliothek
dards ISO 13849-1 | pyck:
Bis Kategorie 2 0,25 - 7 bar
Erkennung der Beltftung:
Ventilschieberposi- | 2000 - 3600 I/min
tion Entliiftung:
.'_"i Als Einzelventil ein- | 2100 - 3700 I/min
setzbar Spannung:
24V DC

Elektrisch betatigt

3/2-Wegeventil,
Grundstellung ge-
schlossen

Interne oder ex-
terne Pilotluft

Benennung An- Durch- Pilotluft Artikelnummer
schluss fluss intern/extern
[1I/min]

Pilotluft intern VP542-5Y71-03F-M-X536
Sicherheitsentltftungsventil G 3/8 2000

Pilotluft extern VP542R-5YZ1-03F-M-X536

Pilotluft intern VP742-5YZ1-04F-M-X536
Sicherheitsentltftungsventil G1/2 3600

Pilotluft extern VP742R-5YZ1-04F-M-X536
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Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Sicherheitsentltf- Serie VP-X538, VP-X538
tungsventil VP-X555 VP-X555
Sicherheitsstan- AnschlussgroBe: VG342-X87
dards ISO 13849-1 | G3/8,G1/2 o
EPLAN Makro Bibliothek
Flr Kategorie 3 und | Serie VG342-X87 o
4 SISTEMA Bibliothek
AnschlussgroBe:
Erkennung der G1
Ventilschieberposi- | prck:
tion 0,25 - 7 bar
_ Als Einzelventil ein- Beltiftung:
. °f setzbar ) -
- 1150 - 5800 I/min
Entliftung:
1520 - 6200 I/min
Spannung:
24V DC
Elektrisch betatigt
3/2-Wegeventil,
Grundstellung ge-
schlossen
Interne oder ex-
terne Pilotluft
Benennung An- Durch- Pilotluft Artikelnummer
schluss fluss intern/extern
[1I/min]
Sicherheitsentliftungsventil Pilotluft intern VP544-5Y71-03F-M-X538
G3/8 1150
Redundant aufgebaut Pilotluft extern VP544R-5YZ1-03F-M-X538
Sicherheitsentliftungsventil Pilotluft intern VP744-5YZ1-04F-M-X538
G1/2 2300 -
Redundant aufgebaut Pilotluft extern VP744R-5YZ1-04F-M-X538
Sicherheitsentliftungsventil Pilotluft intern VP544-5Y71-03F-M-X555
i G3/8 1150
Redundant aufgebaut mit Pilotluft extern | VP544R-5YZ1-03F-M-X555
Softstart
Sicherheitsentliftungsventil Pilotluft intern VP744-5YZ1-04F-M-X555
i G1/2 2200
Redundant aufgebaut mit Pilotluft extern VP744R-5YZ1-04F-M-X555
Softstart
. . . . Pilotluft intern VG342-5DZ-10F-M-X87
Sicherheitsentliftungsventil
G1 5800
Redundant aufgebaut Pilotluft extern VG342R-5DZ-10F-M-X87
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https://www.smc.eu/de-de/produkte/vp544-744-x538-redundant-aufgebautes-entlueftungsventil-3-2-wege-elektromagnetventil-iso13849-1~87497~cfg?partNumber=VP
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https://www.smc.eu/de-de/produkte/vg342-x87-redundant-aufgebautes-entlueftungsventil-3-2-wege-elektromagnetventil-iso13849-1~87510~cfg?partNumber=VG
https://www.smc.eu/de-de/produkte/engineering-tools/eplan-bibliothek
https://www.smc.eu/de-de/loesungen/maschinensicherheit/sistema
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Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Stoppventil mit Ab- | Serie XT34-303 XT34-303 | Dokument
frage AnschlussgroBe: XT34-303 | CAD
Fir sicherheitsge- M5, G 1/8 G 1/4, EPLAN Makro Bibliothek

): richtete Steuerun- G3/8,G1/2 liothek
T: l gen gemaB 1SO Bruck SISTEMA Bibliothe
5 13843-1 0,25 - 7 bar
‘ Verwendbar fir Si- Spannung:
cherheitsfunktion 24V DC
.Sicherer Stopp” M8-Stecker
und Schutz vor un-
erwartetem Anlauf

Benennung Anschluss Artikelnummer
Stoppventil mit Abfrage M5 XT34-303-M5
Stoppventil mit Abfrage G1/8 XT34-303-F01
Stoppventil mit Abfrage Gl/4 XT34-303-F02
Stoppventil mit Abfrage G3/8 XT34-303-F03
Stoppventil mit Abfrage G1/2 XT34-303-F04
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3.7.2  Sichere Komponenten fiir Wartungseinheiten und Luftaufbereitung
Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Sicherheitsentltf- Serie VP-X538, VP-X538
tungsventil VP-X555 VP-X555
Sicherheitsstan- AnschlussgroBe: VG342-X87

dards ISO 13849-1

Fiir Kategorie 3 und
4

Erkennung der
Ventilschieberposi-
tion

Integration in eine
Wartungseinheit

G1/2

Druck:

0,25 - 7 bar
Beliiftung:

2200 - 5800 I/min

Entliftung:

2180 - 6200 I/min
Spannung:

24V DC

Elektrisch betatigt

3/2-Wegeventil,
Grundstellung ge-
schlossen

Interne oder ex-
terne Pilotluft

EPLAN Makro Bibliothek
SISTEMA Bibliothek

Benennung An- Durch- Pilotluft Artikelnummer
schluss fluss intern/extern
[1I/min]
Sicherheitsentliftungsventil Pilotluft intern VP744-5YZ1-04F-M-X538
G1/2 2300
Redundant aufgebaut Pilotluft extern VP744R-5YZ1-04F-M-X538
Sicherheitsentltftungsventil Pilotluft intern VP744-5YZ1-04F-M-X555
i G1/2 2200
Redundant aufgebaut mit Pilotluft extern | VP744R-5YZ1-04F-M-X555
Softstart
. . . . Pilotluft intern VG342-5DZ-10F-M-X87
Sicherheitsentliftungsventil
G1 5800 -
Redundant aufgebaut Pilotluft extern VG342R-5DZ-10F-M-X87
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3.8  Pneumatische Verbindungstechnik

3.8.1 Flexible Schlauchleitungen fiir Luft und Wasser, auBenkalibriert

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Kunststoffschlauch PA | Serie T T
AuBendurchmesser:
24 -12mm
3 AuBenkalibriert

Betriebsmedium:

Druckluft

Werkstoff: Polyamid

Farbe: naturfarben

Benennung 2 auBBen / @ innen Artikelnummer
[mm]

Kunststoffschlauch PA, naturfarben, Rolle 20 m 24/225 T0425W-20
Kunststoffschlauch PA, naturfarben, Rolle 20 m 26/24 TO604W-20
Kunststoffschlauch PA, naturfarben, Rolle 20 m 28/26 TO806W-20
Kunststoffschlauch PA, naturfarben, Rolle 20 m 210/27,5 T1075W-20
Kunststoffschlauch PA, naturfarben, Rolle 20 m 212/29 T1209W-20
Kunststoffschlauch PA, naturfarben, Rolle 100 m 24 /225 T0425W-100
Kunststoffschlauch PA, naturfarben, Rolle 100 m 26/24 T0604W-100
Kunststoffschlauch PA, naturfarben, Rolle 100 m 28/26 TO806W-100
Kunststoffschlauch PA, naturfarben, Rolle 100 m 210/ 27,5 T1075W-100
Kunststoffschlauch PA, naturfarben, Rolle 100 m 212 /29 T1209W-100
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Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Kunststoffschlauch PU | Serie TU TU
AuBendurchmesser:
24 -16 mm
\ AuBenkalibriert

Betriebsmedium:

Druckluft

Werkstoff: Polyurethan

Farbe: naturfarben

Benennung @ auBBen / @ innen Artikelnummer
[mm]

Kunststoffschlauch PU, naturfarben, Rolle 20 m 24/225 TU0425C-20
Kunststoffschlauch PU, naturfarben, Rolle 20 m 26/24 TU0604C-20
Kunststoffschlauch PU, naturfarben, Rolle 20 m 28/25 TUO805C-20
Kunststoffschlauch PU, naturfarben, Rolle 20 m 210/26,5 TU1065C-20
Kunststoffschlauch PU, naturfarben, Rolle 20 m 212/28 TU1208C-20
Kunststoffschlauch PU, naturfarben, Rolle 20 m 216/210 TU1610C-20
Kunststoffschlauch PU, naturfarben, Rolle 100 m 24/225 TU0425C-100
Kunststoffschlauch PU, naturfarben, Rolle 100 m 26/24 TU0604C-100
Kunststoffschlauch PU, naturfarben, Rolle 100 m 28/25 TUO805C-100
Kunststoffschlauch PU, naturfarben, Rolle 100 m 210/ 26,5 TU1065C-100
Kunststoffschlauch PU, naturfarben, Rolle 100 m 212/28 TU1208C-100
Kunststoffschlauch PU, naturfarben, Rolle 100 m 216/210 TU1610C-100
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Abbildung

Benennung

Beschreibung

Internetlink

Kunststoffschlauch PU | Serie TU

AuBendurchmesser:
24 -16 mm

AuBenkalibriert

Betriebsmedium:
Druckluft

Werkstoff: Polyurethan
Farbe: blau

Benennung @ auBBen / @ innen Artikelnummer
[mm]
Kunststoffschlauch PU, blau, Rolle 20 m o4 /225 TU0425BU-20
Kunststoffschlauch PU, blau, Rolle 20 m 26/24 TU0604BU-20
Kunststoffschlauch PU, blau, Rolle 20 m z28/25 TU0805BU-20
Kunststoffschlauch PU, blau, Rolle 20 m 210/ 26,5 TU1065BU-20
Kunststoffschlauch PU, blau, Rolle 20 m 212 /28 TU1208BU-20
Kunststoffschlauch PU, blau, Rolle 20 m 216 /210 TU1610BU-20
Kunststoffschlauch PU, blau, Rolle 100 m 24 /225 TU0425BU-100
Kunststoffschlauch PU, blau, Rolle 100 m 26/24 TU0604BU-100
Kunststoffschlauch PU, blau, Rolle 100 m 28/25 TUO805BU-100
Kunststoffschlauch PU, blau, Rolle 100 m 210/ 26,5 TU1065BU-100
Kunststoffschlauch PU, blau, Rolle 100 m 212/28 TU1208BU-100
Kunststoffschlauch PU, blau, Rolle 100 m 216 /210 TU1610BU-100
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Steckanschliisse 2 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm

Abbildung

Benennung

Beschreibung

Internetlink

1
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-

-

Schnellsteckverbin-
dung

Kunststoff

Serie KQ2...-G

Verwendbarer
SchlauchauBendurch-
messer:
24,6,8,10,12, 16 mm

Gewindeanschluss
metrisch: G 1/8, G 1/4,
G3/8,G1/2

Flachendichtung
Fur Vakuum geeignet
Steckverschraubungen

Schott-Steckverschrau-
bungen

KQ2...

-G

Schnellsteckverbin-
dung

Kunststoff

Serie KQ2

Verwendbarer
SchlauchauBendurch-
messer:

24,6,8 10,12, 16 mm

Gewindeanschluss:
M3, M5, M6,

R 1/8, R 1/4, R 3/8,
R1/2

Gewinde mit Dicht-
band

Fir Vakuum geeignet
Steckverschraubungen
Steckverbindungen
Mehrfachverteiler

Steckverbindung mit
Steckhdilsen

Schott-Steckverbin-
dungen

Schott-Steckverschrau-
bungen
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Abbildung

Benennung

Beschreibung Internetlink

Schnellsteckverbin-

dung
Metall

Serie KQB2...-G
Verwendbare
SchlauchauBendurch-

B2..-G

messer:
24,6,8,10,12,16 mm
Gewindeanschluss
metrisch:
G1/8,G1/4,G3/8,

Wﬁ v G1/2
i ;ﬁi Flachendichtung
' Fur Vakuum geeignet
‘5 == Steckverschraubungen

Schott-Steckverschrau-
bungen

Schnellsteckverbin- Serie KQB2 KQB2
dung Verwendbare

Metall SchlauchauBendurch-
messer:

24,6,8 10,12, 16 mm
Gewindeanschluss:
M5, R 1/8, R 1/4, R 3/8,
R1/2

@ﬁ ? Gewinde mit Dicht-
- band

Fir Vakuum geeignet
B Steckverschraubungen
Steckverbindungen
Steckverbindung mit
Steckhtlsen
Schott-Steckverschrau-
bungen
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3.9 Sonstige Pneumatikgeradte und -komponenten

3.9.1 Nachblaseinheit

Benennung Beschreibung Internetlink
Nachblaseinheit Betriebsdruck: 10 bar EVS7-6-FG-S-3ZRMO-
Umgebungstempera- CEK00058 | Dokument
tur: 5 - 60°C EVS7-6-FG-S-3ZRMO-
CEK00058 | CAD
ouTt ouT
JAN AN
Pos. A
Timer
II Y P
Pos. Pos. ]
4 2 4 2
| L7 L [N 7
S
ST
A
IN
Beschreibung Artikelnummer Verweis
Nachblaseinheit EVS7-6-FG-S-3ZRMO-CEK00058 Link zum Datenblatt
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https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/evs7-6-fg-s-3zrmo-cek00058_dokumente.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/evs7-6-fg-s-3zrmo-cek00058_dokumente.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/evs7-6-fg-s-3zrmo-cek00058_cad.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/evs7-6-fg-s-3zrmo-cek00058_cad.zip
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3.9.2  Schalldampfer

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink
Schalldéampfer Serie AN ANOS - AN40
| Gewindeanschluss AN600
4 . Gerduschreduzierung:
!jj;gg 30 dB (A)

Benennung Anschluss Artikelnummer
Schallddmpfer M5 ANO05-M5
Schalldampfer R1/8 AN10-01
Schalldampfer R1/4 AN15-02
Schalldampfer R1/4 AN20-02
Schalldédmpfer R3/8 AN30-03
Schalldampfer R1/2 AN40-04
Schalldampfer R1 AN600-10

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink

108

Schalldéampfer

Serie AN...-C
Fur Steckanschluss:
26,8,10,12 mm

Gerauschreduzierung:

AN...-C.

30 dB (A)

Benennung Anschluss-2 [mm] Artikelnummer
Schalldédmpfer 6 AN10-C06
Schalldédmpfer 8 AN15-C08
Schalldampfer 10 AN20-C10
Schalldampfer 12 AN30-C12
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https://www.smc.eu/de-de/produkte/an05-bis-40-schalldaempfer-kompakte-kunststoffausfuehrung-mit-aussengewinde~72049~cfg?partNumber=AN
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https://www.smc.eu/de-de/produkte/an10-bis-30-c-schalldaempfer-kompakte-kunststoffausfuehrung-anschluss-fuer-steckverbindung~72050~cfg?partNumber=AN

2
_yte

t{ VOLKSWAGEN

\ GROUP COMPONENTS
\.:"‘

Internetlink

Abbildung Benennung Beschreibung
Hochleistungsschall- Serie: ANA1
dampfer Gewindeanschluss

Gerduschreduzierung:

ANA1L

42 dB (A)

Benennung Anschluss Artikelnummer
Hochleistungsschalldéampfer | R 1/8 ANA1-01
Hochleistungsschalldéampfer | R 1/4 ANA1-02
Hochleistungsschalldéampfer | R 3/8 ANAL1-03
Hochleistungsschalldédmpfer | R 1/2 ANA1-04
Hochleistungsschallddampfer | R 3/4 ANAL1-06
Hochleistungsschalldéampfer | R1 ANAL-10
Hochleistungsschalldémpfer | R11/4 ANAL-12
Hochleistungsschalldéampfer | R11/2 ANAL-14
Hochleistungsschalldéampfer | R 2 ANAL-20
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4 Beschreibung Aufbau einer Ventilinsel Serie SY7000 nach Freigabeliste

4.1 Aufbau einer Ventilinsel SY7000 + EX600, mit Einschaltventil

Link zurick zur Beschreibung

Elektrischer Teil max. 4 Eingangsmodule Pneumatischer Teil max 12 Ventilplatze (13 mit Einschaltventil)
g > TS (&2 [ e [ i] @
® o o & @ & o o
' SARNESIRNE R RNER R
g L3 o & @ & ) e|[lee || 20| oe|| ||| o] e®
HE 00 00|00 '
@ @ |IDp b > o 0
5 0000|0000 &
il b ¢ ¢ & ¢ &
SR N S S At a4 L
i P
; = == = == =
|

Einschaltventil |
Pilotluft

Druckabfrage Pilotluft

4 Eingangsmodule 8 Ventilplatze SY7

Spannungsversorgung Busmodul

Bestellcode der oben gezeichneten Ventilinsel SY7000

’ Serie ‘ elektrischer Teil ‘ pneumatischer Teil
sY |7 - 0 0|0 X X X X . H 8 - E B B B B|B B L
’ Eingangsmodule j/ Arbeitsventile

AnschlussgroBe Arbeitsventile
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4.2 Aufbau einer Ventilinsel SY7000 + EX600, ohne Einschaltventil

Link zurtck zur Beschreibung

Elektrischer Teil max. 4 Eingangsmodule Pneumatischer Teil max 12 Ventilplatze

> D (&3 (&3 (& @
g g8 g3 $3 g3
3R s 3 3 ¢ 3 20 |[ 20 [[ o2 [[[ o2 |[| =
FEI 5 >
s |00/00/00/00 [TT]]]
© (6.5 [ &) X &
©
gggggﬁ
|
Anschluss I
Pilotluft 6mm
7 Ventilplatze SY7
4 Eingangsmodule
Spannungsversorgung Busmodul
Bestellcode der oben gezeichneten Ventilinsel SY7000
‘ Serie elektrischer Teil pneumatischer Teil
SYT—DUﬂKXXX.HB—BEBBEBL
‘ Eingangsmodule J/ Arbeitsventile

AnschlussgroBe Arbeitsventile
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4.3

Link zurlck zur Beschreibung

Erklarung Bestellcodes zu Beispielkonfigurationen Ventilinsel SY7000

Einzelanschlussplatte

Benennung Identcode Artikelnummer
Kommunikationsmodul Kommunikationsanschluss: M12 (2 x) H EX600-SPN1
PROFINET PROFINET: D-codiert, 4-pol.
Verbindungselement EX600-ZMV2
Digitales Eingangsmodul, 8 Eingénge, (4 x) M12, 5-polig X EX600-DXPB
Linke Endplatte Eingangsseite, 7/8 Zoll 5-pin H EX600-ED3-X75
Einschaltventil, 5/2-Wege, monostabil E SY5100T-5NZ1-X310
Einzelanschlussplatte fir Einschaltventil, verblockbar E SY70M-2-19DA-CO0
2 x 3/2-Wegeventil, N.C.-N.C., externe Pilotluft A SY7A00R-5U1-X323
5/2-Wegeventil, monostabil, externe Pilotluft M SY7100R-5U1-X350
5/2-Wegeventil, bistabil, externe Pilotluft, beidseitig rastend B SY7200R-5U1-X25
5/3-Wegeventil, Mittelstellung offen, externe Pilotluft (@] SY7400R-5U1-X315
5/3-Wegeventil, Mittelstellung druckbeaufschlagt, externe Pilotluft D SY7500R-5U1-X315
5/3-Wegeventil, Mittelstellung offen, einseitig rastend, Vakuumsteuerventil, | X SY7400R-5NZ1-X312
externe Pilotluft
Einzelanschlussplatte fiir Arbeitsventile, verblockbar 8 SY70M-2-1DA-C8
Steckanschluss-e 8 mm
Einzelanschlussplatte fiir Arbeitsventile, verblockbar 0 SY70M-2-1DA-C10
Steckanschluss-z 10 mm
Abdeckplatte (Reserveplatz) L SY70M-26-1A
Linke Endplatte Ventilinsel mit P-Anschluss und Entliftung, AnschlussgroBe | F SY70M-1-1AR-C12
12 mm
Rechte Endplatte Ventilinsel F SY70M-3-1A-C12
mit P-Anschluss und Entliftung, AnschlussgroBe 12 mm
Schalldampfer F AN30-C12
Drucksensor E F08-7000-M12-M
Abtrenndichtung P-Kanal SY70M-40-1A
Einzelanschlussplatte
Abtrenndichtung R-Kanal SY70M-40-1A
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Wartungsgeratekombinationen aus Einzelkomponenten nach VW-Richtl

Wartungseinheit Standard - G 1/4 - AC20-LBU049

Link zurlck zur Beschreibung

Datenblatter

5
5.1
5.1.1
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Wartungseinheit Standard - G 1 - AC60-LBU052

Link zurlck zur Beschreibung
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Wartungseinheit mit elektrischem Ventil und Anschluss fiir Sperrluft -
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