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Änderungsjournal 

Version Datum Änderung Seite 

1.0 09.12.2013 Erstausgabe alle 

1.1 
 

komplette Überarbeitung alle 

1.2 - 1.5  diverse Überarbeitungen einzelner Seiten  

1.6 16.03.2021 komplette Überarbeitung alle 

1.7 11.01.2024 Ansprechpartner Innendienst aktualisiert 5 

  Ansprechpartner Außendienst aktualisiert 6 

  Befestigungselemente nach 39D22039, SMC-Bestellnummern aktualisiert 14-15 

  Zylinder-Baugruppen nach 39D22039, Bestellschlüssel aktualisiert 20 

  Zylinder-Baugruppen nach 39D887, SMC-Bestellnummer Fehlerkorrektur 26 

  Wegeventil, Ausführung 5/3 Mittelstellung geschlossen ergänzt 39 

  Luftverteilerleisten nach 39D22026, neue Ausführungen aufgenommen die 
alten Ausführungen entfernt und SMC-Bestellnummer angepasst 

55-56 

  Seitenzahlen angepasst  
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Ansprechpartner SMC Deutschland GmbH 

Konzernbetreuung Allgemein 

Firma: SMC Deutschland GmbH 

Anschrift: Boschring 13 - 15 
 

63329 Egelsbach 

Tel.: +49 6103 402-0 

Fax: +49 6103 402-139 

Email: info@smc.de 

 

Ralf Roske SMC Deutschland GmbH 

Sales Manager Automotive Technical Office Wolfsburg 

Mobil:  +49 162 2999760 Volkswagen Werk, Halle 4, Feld C14 (12 m Ebene) 

Email: roske.ralf@smc.de Berliner Ring 2 

 D-38440 Wolfsburg 
 

Telefon +49 5361 89354839 

Innendienst 

Hans Bergen SMC Deutschland GmbH 

Email: VWgroup@smc.de Sales Office Bielefeld 
 

Max-Planck-Str. 62 
 

32107 Bad Salzuflen 
 

Tel: +49 6103 402-769 

 

Alexander Arent SMC Deutschland GmbH 

Email: VWgroup@smc.de Sales Office Frankfurt 
 

Boschring 13 - 15 
 

63329 Egelsbach 
 

Tel: +49 6103 402-421 

 
 

Dorothea Sahlfeld SMC Deutschland GmbH 

Email: VWgroup@smc.de Sales Office Frankfurt 
 

Boschring 13 - 15 
 

63329 Egelsbach 
 

Tel: +49 6103 402-120 
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Außendienst 

Volkswagen Werke Deutschland 

Claus Petzold SMC Deutschland GmbH 

Account Manager VW / Car Maker Key Account 

Management 

Technical Office Wolfsburg 

Mobil: +49 162 2999748 Volkswagen Werk, Halle 4, Feld C14 (12 m Ebene) 

Email: petzold.claus@smc.de Berliner Ring 2 

 D-38440 Wolfsburg 

 Tel: +49 5361 89354839 

AUDI Ingolstadt 

Peter Huber SMC Deutschland GmbH 

Account Manager VW / Car Maker Key Account 

Management 

Sales Office Nürnberg 

Mobil: +49 162 2991113 Nordostpark 16 

Email: huber.peter@smc.de 90411 Nürnberg 

 Tel: +49 6103 402-0 

AUDI Neckarsulm, PORSCHE Zuffenhausen 

Marco Gastel SMC Deutschland GmbH 

Key Account Manager Automotive Sales Office Karlsruhe 

Mobil: +49 162 2999638 Am Hardtwald 7 

Email: gastel.marco@smc.de D-76275 Ettlingen 

 Tel: +49 6102 402-0 

VW Zwickau, PORSCHE Leipzig und PORSCHE Werkzeugbau Schwarzenberg 

Tom Bauer SMC Deutschland GmbH 

Account Manager Automotive Sales Office Leipzig 

Mobil: +49 162 2991093 Lindenthaler Hauptstraße 145 

Email: bauer.tom@smc.de D-04158 Leipzig 

 Tel: +49 6103 402-0 

  

Inhaltsverzeichnis 

mailto:petzold.claus@smc.de
mailto:huber.peter@smc.de
mailto:gastel.marco@smc.de
mailto:bauer.tom@smc.de


 

 

 

   

 

 

   

Revision 1.7 

2024-01-25 

VW BV 1.13 PW  

Firma SMC Deutschland GmbH 

 

Seite 7/60 

 

Außendienst 

VW und SEAT, Spanien und Portugal 

Gustavo Ordonana SMC España S.A.U. 

DPTO. TECHNICO AREA AUTOMOVIL Industria Automóvil 

Mobil: +34 600 91 61 87 ES-01015 Vitoria, España 

Email: gordonan@smc.smces.es Zuazobidea, 14 

 Tel: +34 945184100 - 902255255 

 

Iker Lorenzo del Amo SMC España S.A.U. 

DPTO. TECHNICO AREA AUTOMOVIL Industria Automóvil 

Mobil: +34 661 373 872 Zuazobidea, 14 

Email: ilorenzo@smc.smces.es ES-01015 Vitoria, España 

 Tel: +34 945184100 - 902255255 

ŠKODA, Tschechien 

ŠKODA Tools 

Jiří Neuhäuser SMC Industrial Automation CZ s.r.o. 

Manager of National Car Maker Hudcova 78a 

Mobil: +420 603 528 215 612 00 Brno 

Email: j.neuhauser@smc.cz T: +420 541 424 611 

 F: +420 541 218 034 

ŠKODA Auto 

Petr Hettner SMC Industrial Automation CZ s.r.o. 

Sales Engineer CAR Hudcova 78a 

Mobil: +420 739 389 660 612 00 Brno 

Email: p.hettner@smc.cz  T: +420 541 424 611 

 F: +420 541 218 034 

AUDI Ungarn 

Tamás Kiss SMC Hungary Kft. 

Sales BD Car Sales Office Gyõr 

Mobil: +36 20 500 2998 Gesztenyefa utca 4. 

Email: p.hettner@smc.cz  H-9027 Gyõr 

 T: +36-23-513-000 
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Außendienst 

Volkswagen Slovakai 

Kristián Oros SMC Priemyselná automatizácia, spol. s r. o. 

Key Account Manager Car Project Fatranská 1223 

Mobil: +421 905 764 346 013 01 Teplička nad Váhom 

Email: k.oros@smc.sk T: +421-41-321-3211 

 F: +421-41-321-3210 

Volkswagen Polen 

Kristián Oros SMC Priemyselná automatizácia, spol. s r. o. 

Key Account Manager Car Project Fatranská 1223 

Mobil: +421 905 764 346 013 01 Teplička nad Váhom 

Email: k.oros@smc.sk T: +421-41-321-3211 

 F: +421-41-321-3210 
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Hinweise 

 

 

Die Erstellung dieser Freigabeliste erfolgte auf Basis der aktuellen Betriebsmittelvorschrift BV 

1.13 des Volkswagen-Konzerns. Für Komponenten, die nicht in dieser Tabelle gelistet sind, 

muss eine schriftliche Ausnahmegenehmigung eingeholt werden.  

Allgemeine technische Information zu den pneumatischen Komponenten können unter dem 

folgenden Weblink eingesehen und heruntergeladen werden:  

Link 

 
  

Inhaltsverzeichnis 

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/vw-bv_rev-17-de.pdf
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energie Umformung 
4.1.2 Pneumatik-Zylinder und Zubehör 

4.1.2.1 Doppeltwirkende Zylinder Ø 32 bis 200 mm nach DIN ISO 15552 

Betriebsdaten   

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  

⌀ 32 to 125 mm -10°C bis +60°C 

⌀ 160 to 200 mm -10°C bis +60°C 

  

Freigegeben nach VW-Norm 39D 20000 
→ entsprechen ebenfalls dem konstruktiv bedingten Ausnahmefall 

4.1.2.4 „mit Magnetkolben“. 

Typ 
Zyl.-Ø 

[mm] 

Hub 

[mm] 

Mat.- 
Nr. 

Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 

 
 

Zylinder Serie CP96 
Profilrohrausführung 
Ø 32 mm bis Ø 125 mm 
 
Die genannten Zylinder 
sind alle mit Magnetkolben 
ausgestattet! 

32 25 2170  CP96SDB32-25C Link 

32 50 2146  CP96SDB32-50C Link 

32 80 2147 110X012463 CP96SDB32-80C Link 

50 25 2148  CP96SDB50-25C Link 

50 50 2113  CP96SDB50-50C Link 

50 80 2150  CP96SDB50-80C Link 

50 100 2151  CP96SDB50-100C Link 

50 125 2172  CP96SDB50-125C Link 

63 25 2152  CP96SDB63-25C Link 

63 50 2153  CP96SDB63-50C Link 

63 80 2154  CP96SDB63-80C Link 

63 100 2155  CP96SDB63-100C Link 

63 125 2173  CP96SDB63-125C Link 

63 160 2156  CP96SDB63-160C Link 

63 200 2174  CP96SDB63-200C Link 

80 25 2175  CP96SDB80-25C Link 

80 50 2176  CP96SDB80-50C Link 

80 80 2157  CP96SDB80-80C Link 

80 100 2158  CP96SDB80-100C Link 

80 125 2159  CP96SDB80-125C Link 

80 160 2177  CP96SDB80-160C Link 

80 200 2178  CP96SDB80-200C Link 

100 25 2179  CP96SDB100-25C Link 

100 50 2180  CP96SDB100-50C Link 

100 80 2181  CP96SDB100-80C Link 

100 100 2182 110X012732 CP96SDB100-100C Link 

100 125   CP96SDB100-125C Link 

100 160 2160 110T149397 CP96SDB100-160C Link 

100 200 2183  CP96SDB100-200C Link 

  

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB32-25C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB32-50C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB32-80C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB50-25C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB50-50C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB50-80C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB50-100C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB50-125C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB63-25C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB63-50C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB63-80C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB63-100C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB63-125C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB63-160C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB63-200C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB80-25C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB80-50C
https://www.smc.eu/ede-de/reference?quote=CP96SDB80-80C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB80-100C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB80-125C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB80-160C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB80-200C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB100-25C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB100-50C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB100-80C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB100-100C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB100-125C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB100-160C
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB100-200C
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Typ 
Zyl.-Ø 

[mm] 

Hub 

[mm] 

Mat.-
Nr. 

Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 
Zylinder Serie CP96 
Profilrohrausführung 

Ø 32 mm bis Ø 125 mm 

125 50 2264  CP96SDB125-50 Link 

125 80 2265  CP96SDB125-80 Link 

125 100 2184  CP96SDB125-100 Link 

125 125 2272  CP96SDB125-125 Link 

125 160 2273  CP96SDB125-160 Link 

125 200 2161  CP96SDB125-200 Link 

125 250 2274 110T506779 CP96SDB125-250 Link 

 
Zylinder Serie C95 
Zuganker-Ausführung 
Ø 160mm bis Ø 200mm 

160 100 2275  C95SDB160-100 Link 

160 160 2276  C95SDB160-160 Link 

160 200 2277  C95SDB160-200 Link 

160 250 2280  C95SDB160-250 Link 

160 400 2281  C95SDB160-400 Link 

160 500 2282  C95SDB160-500 Link 

200 160 2283  C95SDB200-160 Link 

200 200 2284  C95SDB200-200 Link 

200 400 2285  C95SDB200-400 Link 

200 500 2286  C95SDB200-500 Link 

 

Verwendbarer Signalgeber (Achtung! nur in Absprache mit VW) 

Typ Beschreibung SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 
PNP-3-Draht, 24 VDC, Stecker M12 - 4 polig, 
Anschlusskabellänge 0,5m 

D-M9PSDPC Link 

 

Signalgeber- Halter 

(Nur für Zylinder Baugröße 160 notwendig) 
 BS5-160 Link 

Signalgeber- Halter 

(Nur für Zylinder Baugröße 200 notwendig) 
 BS5-200 Link 

 
  

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB125-50%20
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB125-80
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB125-100
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB125-125%20
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB125-160%20
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB125-200%20
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CP96SDB125-250%20
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=C95SDB160-100%20
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=C95SDB160-160%20
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=C95SDB160-200%20
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=C95SDB160-250
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=C95SDB160-400
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=C95SDB160-500
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=C95SDB200-160
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=C95SDB200-200
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=C95SDB200-400
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=C95SDB200-500
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=D-M9PSDPC
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=BS5-160
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=BS5-200
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energie Umformung 
4.1.2 Pneumatik-Zylinder und Zubehör 

4.1.2.1 Befestigungselemente Doppeltwirkende Zylinder, nach DIN ISO 15552 

Freigegeben nach VW-Norm 39D 20000 

Typ 
Zyl.- Ø 
[mm] 

Mat.-Nr. Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

Flanschbefestigung, 
F1/MF2, 
ISO15552-12 

32 2326  F5032 Link 

50 2327  F5050 Link 

63 2328  F5063 Link 

80 2329  F5080 Link 

100 2330  F5100 Link 

125 2331  F5125 Link 

160 2332  F5160 Link 

200 2333  F5200 Link 

Gegenlager 90°, 
(mit starrem Lager) 
ISO15552-12 

32 2291  E5032 Link 

50 2131  E5050 Link 

63 2290  E5063 Link 

80 2292  E5080 Link 

100 2293  E5100 Link 

125 2294  E5125 Link 

Gabel- Befestigung, 
MP2, ISO15552-12, 
(inkl. Bolzen AA4) 

32 2298  D5032 Link 

50 2299  D5050 Link 

63 2300  D5063 Link 

80 2301  D5080 Link 

100 2302  D5100 Link 

125 2303  D5125 Link 

160   D5160 Link 

200   D5200 Link 

Schwenkbefestigung, 
MP4, (inkl. Schrauben) 

32   C5032 Link 

50   C5050 Link 

63   C5063 Link 

80   C5080 Link 

100   C5100 Link 

125   C5125 Link 

160   C5160 Link 

200   C5200 Link 

Gabelbefestigung 
AB6, ISO 15552-12 

(passend zu “ES”) 

32 2306  DS5032 Link 

50 2307  DS5050 Link 

63 2308  DS5063 Link 

80 2309  DS5080 Link 

100 2310  DS5100 Link 

125 2311  DS5125 Link 

 
  

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=F5032
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=F5050
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=F5063
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=F5080
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=F5100
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=F5125
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=F5160
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=F5200
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=E5032
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=E5050
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=E5063
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=E5080
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=E5100
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=E5125
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=D5032
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=D5050
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=D5063
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=D5080
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=D5100
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=D5125
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=D5160
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=D5200
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=C5032
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=C5050
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=C5063
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=C5080
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=C5100
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=C5125
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=C5160
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=C5200
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=DS5032
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=DS5050
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=DS5063
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=DS5080
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=DS5100
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=DS5125
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Typ 
Zyl.- Ø 
[mm] 

Mat.-Nr. Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 
Lagerbock mit 
sphärischem Gelenk 

VDMA24562-2 

32 2334  ES5032 Link 

50 2335  ES5050 Link 

63 2336  ES5063 Link 

80 2337  ES5080 Link 

100 2338  ES5100 Link 

125 2339  ES5125 Link 
 

Freigegeben nach VW-Norm 39D 20000 

Typ 
Zyl. Ø 

[mm] 
Gewinde  

Mat.-
Nr. 

Hinweis SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 
Gelenkkopf 

DIN ISO 8139 

32 M10×1,25   KJ10D Link 

50 
M16×1,5   KJ16D Link 

63 

80 
M20×1,5 2323  KJ20D Link 

100 

125 M27×2 2324  KJ27D Link 

160 
M36×2 2325  KJ36D Link 

200 

 
Gabelkopf m. Bolzen 
DIN ISO 8140 
bis Ø 100 mm: 
Ausführung mit 
Klappbolzen 

32 M10×1,25 2316 

Produktreihe ist in der 
Norm 

39D22039 

standardisiert 

Ausführung: 140 

Detaillierung: 8.12 

GKM10-20 Link 

50 
M16×1,5 2317 GKM16-32 Link 

63 

80 
M20×1,5 2322 GKM20-40 Link 

100 

125 M27×2 2319 GKM30-54 Link 

160 
M36×2 2320 GKM35-54 Link 

200 

Nicht in 39D20000 aufgenommen 

 
Fußbefestigungen, 

1 Satz (2 Stück) 

32  

Produktreihe ist in der 
Norm 

39D22039 

standardisiert 

Ausführung: 60 

Detaillierung: 8.4 

L5032 Link 

50  L5050 Link 

63  L5063 Link 

80  L5080 Link 

100  L5100 Link 

125  L5125 Link 

160  L5160 Link 

200  L5200 Link 

250  L5250 Link 

 
Ausgleichselement  

für Kolbenstange 

50 
M16×1,5  

Produktreihe ist in der 
Norm 

39D22039 

Standardisiert 

Ausführung: 120 

Detaillierung: 8.10 

JA50-16-150 Link 
63 

80 
M20×1,5  JAH50-20-150 Link 

100 

125 M27×2  JA125-27-200 Link 

160 
M36×2  JA160-36-200 Link 

200 

  

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=ES5032
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=ES5050
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=ES5063
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=ES5080
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=ES5100
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=ES5125
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KJ10D
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KJ16D
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KJ20D
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KJ27D
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KJ36D
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=GKM10-20
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=GKM16-32
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=GKM20-40
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=GKM30-54
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=GKM35-54
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=L5032
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=L5050
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=L5063
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=L5080
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=L5100
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=L5125
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=L5160
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=L5200
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=L5250
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=JAH50-16-150
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=JAH50-20-150
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=JA125-27-200
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=JA160-36-200
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energie Umformung 
4.1.2 Pneumatik-Zylinder und Zubehör 

4.1.2.1 Befestigungselemente nach VW / Audi Vorgaben  

 

Befestigungs- und Kupplungselemente, freigegeben nach VW-Norm 39D22039 
 

Typ 
Zyl.- Ø 
[mm] 

Mat.-
Nr. 

Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

Ausführung 30 

Detaillierung 8.1 
32   39D22039/30-32-X Link 

50   39D22039/30-50-X Link 

63   39D22039/30-63-X Link 

Präzisions-Fußbefestigung, 
Ø 32 u. Ø 50 Edelstahl, 
Ø 63 bis Ø 160 Aluminium mit 
Schrauben, 1 Stück 

80   39D22039/30-80-X Link 

100   39D22039/30-100-X Link 

125   39D22039/30-125-X Link 

160   39D22039/30-160-X Link 

Ausführung 40 

Detaillierung 8.2 

 

32   39D22039/40-32-X Link 

50   39D22039/40-50-X Link 

63   39D22039/40-63-X Link 

Präzisions- Fußbefestigung 
Ø 32 u. Ø 50 Edelstahl, 
Ø 63 bis Ø 160 Stahl 
mit Schrauben, 1 Stück 

80   39D22039/40-80-X Link 

100   39D22039/40-100-X Link 

125   39D22039/40-125-X Link 

160   39D22039/40-160-X Link 

Ausführung 50 

Detaillierung 8.3 

  

32   39D22039/50-32-X Link 

50   39D22039/50-50-X Link 

63   39D22039/50-63-X Link 

80   39D22039/50-80-X Link 

100   39D22039/50-100-X Link 

Präzisions-Fußbefestigung 
 "gedreht“ 

125   39D22039/50-125-X Link 

160   39D22039/50-160-X Link 

Ausführung 60 

Detaillierung 8.4 
32   39D22039/60-32-X Link 

50   39D22039/60-50-X Link 

63   39D22039/60-63-X Link 

Fußbefestigungen, 
1 Satz (2 Stück), 
ohne Anspruch auf Lage- und 
Führungs-Genauigkeit 

80   39D22039/60-80-X Link 

100   39D22039/60-100-X Link 

125   39D22039/60-125-X Link 

160   39D22039/60-160-X Link 

Ausführung 70 

Detaillierung 8.5 
32   39D22039/70-32-X Link 

50   39D22039/70-50-X Link 

63   39D22039/70-63-X Link 

80   39D22039/70-80-X Link 

Flansch- Befestigung 
MF1/MF2 
ISO15552-12 

100   39D22039/70-100-X Link 

125   39D22039/70-125-X Link 

160   39D22039/70-160-X Link 

 
  

Inhaltsverzeichnis 

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/30/32.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/30/50.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/30/63.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/30/80.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/30/100.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/30/125.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/30/160.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/40/32.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/40/50.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/40/63.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/40/80.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/40/100.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/40/125.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/40/160.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/50/32.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/50/50.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/50/63.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/50/80.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/50/100.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/50/125.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/50/160.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/60/32.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/60/50.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/60/63.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/60/80.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/60/100.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/60/125.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/60/160.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/70/32.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/70/50.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/70/63.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/70/80.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/70/100.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/70/125.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/70/160.zip
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Befestigungs- und Kupplungselemente, freigegeben nach VW-Norm 39D22039 
 

Typ 
Zyl.- Ø 

[mm] 
Mat.-Nr. Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

Ausführung 80 

Detaillierung 8.6 
32   39D22039/80-32-X Link 

50   39D22039/80-50-X Link 

63   39D22039/80-63-X Link 

80   39D22039/80-80-X Link 

100   39D22039/80-100-X Link 

Gabelbefestigung (Teil 1) 
zusammen mit Lagerbock 

VDMA24562-2 (Teil 2) 

125   39D22039/80-125-X Link 

     

     

Ausführung 90 

Detaillierung 8.7 
32   39D22039/90-32-X Link 

50   39D22039/90-50-X 
Link 

63   39D22039/90-63-X 

80   39D22039/90-80-X 
Link 

100   39D22039/90-100-X 

Kupplungsmutter 125   39D22039/90-125-X Link 

160   39D22039/90-160-X Link 

Ausführung 100 

Detaillierung 8.8 
32   39D22039/100-32-X Link 

50   39D22039/100-50-X 

Link 
63   39D22039/100-63-X 

80   39D22039/100-80-X 

100   39D22039/100-100-X 

Kupplungsplatte 125   39D22039/100-125-X 
Link 

160   39D22039/100-160-X 

Ausführung 110 

Detaillierung 8.9 
80   39D22039/80-110-X 

Link 
100   39D22039/100-110-X 

125   39D22039/125-110-X 
Link 

Kupplungsplatte „Z“ 160   39D22039/160-110-X 

Ausführung 120 

Detaillierung 8.10 
32   39D22039/120-32-X Link 

50   39D22039/120-50-X 
Link 

63   39D22039/120-63-X 

80   39D22039/120-80-X 
Link 

100   39D22039/120-100-X 

Ausgleichselement 125   39D22039/120-125-X Link 

160   39D22039/120-160-X Link 

Ausführung 140 

Detaillierung 8.12 
32   39D22039/140-32-X Link 

50   39D22039/140-50-X 
Link 

63   39D22039/140-63-X 

80   39D22039/140-80-X 
Link 

100   39D22039/140-100-X 

Gabelkopf 125   39D22039/140-125-X Link 

160   39D22039/140-160-X Link 

 

  

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/80/32.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/80/50.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/80/63.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/80/80.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/80/100.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/80/125.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/90/32.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/90/50_63.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/90/80_100.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/90/125.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/90/160.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/100/32.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/100/50-100.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/100/125_160.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/110/80_100.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/110/125_160.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/120/32.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/120/50_63.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/120/80_100.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/120/125.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/120/160.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/140/32.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/140/50_63.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/140/80_100.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/140/125.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4121/140/160.zip
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energie Umformung 
4.1.2 Pneumatik-Zylinder und Zubehör 

4.1.2.1 Baugruppen ISO Zylinder komplett 
 → mit 2 Stück beigelegten hochpräzisen Aluminium Fuß-Befestigungen 
 → mit beigelegter Montageplatte und -mutter 

 
 
 
 
 

→ Die Zylinder-Baugruppen werden abgelöst durch komplett montierte Zylinder nach VW-Norm 
39D22039 
 

Typ 
Hub 
[mm]  

Mat.-
Nr. 

Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

ISO Zylinder Ø 80 mm, 
Profilrohr-Ausf., 
Magnetkolben, kompl. m.  

- beigel. Präz.-Fußbefest. 

2 × Aluminium 

- beigel. Montageplatte und 
Mutter 

50   CP96SDL80-0050-CEU10269 Link 

80   CP96SDL80-0080-CEU10269 Link 

100   CP96SDL80-0100-CEU10269 Link 

125   CP96SDL80-0125-CEU10269 Link 

160   CP96SDL80-0160-CEU10269 Link 

200   CP96SDL80-0200-CEU10269 Link 

250   CP96SDL80-0250-CEU10269 Link 

ISO Zylinder Ø 100 mm, 
Profilrohr-Ausf., 
Magnetkolben, kompl. m.  

- beigel. Präz.-Fußbefest. 
2 × Aluminium 

- beigel. Montageplatte und 

Mutter 

50   CP96SDL100-0050-CEU10270 Link 

80   CP96SDL100-0080-CEU10270 Link 

100   CP96SDL100-0100-CEU10270 Link 

125   CP96SDL100-0125-CEU10270 Link 

160   CP96SDL100-0160-CEU10270 Link 

200   CP96SDL100-0200-CEU10270 Link 

250   CP96SDL100-0250-CEU10270 Link 

ISO Zylinder Ø 125 mm, 
Profilrohr-Ausf., 
Magnetkolben, kompl. m.  

- beigel. Präz.-Fußbefest. 
2 × Aluminium 

- beigel. Montageplatte und 

Mutter 

50   CP96SDL125-0050-CEU10271 Link 

80   CP96SDL125-0080-CEU10271 Link 

100   CP96SDL125-0100-CEU10271 Link 

125   CP96SDL125-0125-CEU10271 Link 

160   CP96SDL125-0160-CEU10271 Link 

200   CP96SDL125-0200-CEU10271 Link 

250   CP96SDL125-0250-CEU10271  Link 

ISO Zylinder Ø 160 mm, 
Zuganker-Ausf., 
Magnetkolben, kompl. m.  

- beigel. Präz.-Fußbefest. 
2 × Aluminium 

- beigel. Montageplatte und 
Mutter 

50   C95SDL160-0050-CEU10272 Link 

80   C95SDL160-0080-CEU10272 Link 

100   C95SDL160-0100-CEU10272 Link 

125   C95SDL160-0125-CEU10272 Link 

160   C95SDL160-0160-CEU10272 Link 

200   C95SDL160-0200-CEU10272 Link 

250   C95SDL160-0250-CEU10272 Link 

  

Inhaltsverzeichnis 

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-80-alal/cp96sdl80-0050-ceu10269.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-80-alal/cp96sdl80-0080-ceu10269.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-80-alal/cp96sdl80-0100-ceu10269.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-80-alal/cp96sdl80-0125-ceu10269.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-80-alal/cp96sdl80-0160-ceu10269.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-80-alal/cp96sdl80-0200-ceu10269.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-80-alal/cp96sdl80-0250-ceu10269.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-100-alal/cp96sdl100-0050-ceu10270.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-100-alal/cp96sdl100-0080-ceu10270.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-100-alal/cp96sdl100-0100-ceu10270.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-100-alal/cp96sdl100-0125-ceu10270.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-100-alal/cp96sdl100-0160-ceu10270.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-100-alal/cp96sdl100-0200-ceu10270.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-100-alal/cp96sdl100-0250-ceu10270.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-125-alal/cp96sdl125-0050-ceu10271.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-125-alal/cp96sdl125-0080-ceu10271.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-125-alal/cp96sdl125-0100-ceu10271.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-125-alal/cp96sdl125-0125-ceu10271.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-125-alal/cp96sdl125-0160-ceu10271.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-125-alal/cp96sdl125-0200-ceu10271.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-125-alal/cp96sdl125-0250-ceu10271.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-160-alal/c95sdl160-0050-ceu10272.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-160-alal/c95sdl160-0080-ceu10272.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-160-alal/c95sdl160-0100-ceu10272.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-160-alal/c95sdl160-0125-ceu10272.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-160-alal/c95sdl160-0160-ceu10272.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-160-alal/c95sdl160-0200-ceu10272.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/baugruppen-160-alal/c95sdl160-0250-ceu10272.zip
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energie Umformung 
4.1.2 Pneumatik-Zylinder und Zubehör 

4.1.2.1 Baugruppen ISO Zylinder komplett 
 → mit 1 Stück beigelegtem hochpräzisem Aluminium-Fuß 
 → mit 1 Stück beigelegtem präzisem Stahl-Fuß 
 → mit beigelegter Montageplatte und -mutter 

→ Die Zylinder-Baugruppen werden abgelöst durch komplett montierte Zylinder nach VW-Norm 
39D22039 

Typ 
Hub 
[mm] 

Mat.-
Nr. 

Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

ISO-Zylinder Ø 63 mm 
Profilrohr-Ausf., Magnet-

kolben, komplett mit:  

- beigel. Präz.-Fußbefestig.: 

1 x Alu, 1 x Stahl 

- beigel.  Montageplatte und 
Mutter. 

50   CP96SDL63-0050-CEW10313 Link 

80   CP96SDL63-0080-CEW10313 Link 

100   CP96SDL63-0100-CEW10313 Link 

125   CP96SDL63-0125-CEW10313 Link 

160   CP96SDL63-0160-CEW10313 Link 

200   CP96SDL63-0200-CEW10313 Link 

250   CP96SDL63-0250-CEW10313 Link 

ISO-Zylinder Ø 80 mm 
Profilrohr-Ausf., Magnet-
kolben, komplett mit: 

- beigel. Präz.-Fußbefestig.: 

1 x Alu, 1 x Stahl 

- beigel.  Montageplatte und 
Mutter 

50   CP96SDL80-0050-CEW10314 Link 

80   CP96SDL80-0080-CEW10314 Link 

100   CP96SDL80-0100-CEW10314 Link 

125   CP96SDL80-0125-CEW10314 Link 

160   CP96SDL80-0160-CEW10314 Link 

200   CP96SDL80-0200-CEW10314 Link 

250   CP96SDL80-0250-CEW10314 Link 

ISO-Zylinder Ø 100mm 
Profilrohr-Ausf., Magnet-
kolben, komplett mit: 

- beigel. Präz.-Fußbefestig.: 
1 x Alu, 1 x Stahl 

- beigel.  Montageplatte und 

Mutter 

50   CP96SDL100-0050-CEW10315 Link 

80   CP96SDL100-0080-CEW10315 Link 

100   CP96SDL100-0100-CEW10315 Link 

125   CP96SDL100-0125-CEW10315 Link 

160   CP96SDL100-0160-CEW10315 Link 

200   CP96SDL100-0200-CEW10315 Link 

250   CP96SDL100-0250-CEW10315 Link 

ISO-Zylinder Ø 125 mm 
Profilrohr-Ausf., Magnet-
kolben, komplett mit: 

- beigel. Präz.-Fußbefestig. 
1 x Alu, 1 x Stahl 

- beigel.  Montageplatte und 

Mutter 

50   CP96SDL125-0050-CEU10018 Link 

80   CP96SDL125-0080-CEU10018 Link 

100   CP96SDL125-0100-CEU10018 Link 

125   CP96SDL125-0125-CEU10018 Link 

160   CP96SDL125-0160-CEU10018 Link 

200   CP96SDL125-200-CEU10018 Link 

250   CP96SDL125-250-CEU10018 Link 

ISO-Zylinder Ø 160 mm 
Zuganker-Ausf., Magnet-
kolben, komplett mit:  

- beigel. Präz.-Fußbefestig.: 

1 x Alu, 1 x Stahl 

- beigel.  Montageplatte und 
Mutter 

50   C95SDL160-0050-CEW10316 Link 

80   C95SDL160-0080-CEW10316 Link 

100   C95SDL160-0100-CEW10316 Link 

125   C95SDL160-0125-CEW10316 Link 

160   C95SDL160-0160-CEW10316 Link 

200   C95SDL160-0200-CEW10316 Link 

250   C95SDL160-0250-CEW10316 Link 

  

Inhaltsverzeichnis 

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl63-____-cew10313/hub-50.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl63-____-cew10313/hub-80.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl63-____-cew10313/hub-100.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl63-____-cew10313/hub-125.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl63-____-cew10313/hub-160.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl63-____-cew10313/hub-200.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl63-____-cew10313/hub-250.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl80-____-cew10314/hub-50.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl80-____-cew10314/hub-80.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl80-____-cew10314/hub-100.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl80-____-cew10314/hub-125.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl80-____-cew10314/hub-160.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl80-____-cew10314/hub-200.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl80-____-cew10314/hub-250.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl100-____-cew10315/hub-50.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl100-____-cew10315/hub-80.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl100-____-cew10315/hub-100.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl100-____-cew10315/hub-125.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl100-____-cew10315/hub-160.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl100-____-cew10315/hub-200.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl100-____-cew10315/hub-250.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl125-____-ceu10018/cp96sdl125-0050-ceu10018.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl125-____-ceu10018/cp96sdl125-0080-ceu10018.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl125-____-ceu10018/cp96sdl125-0100-ceu10018.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl125-____-ceu10018/cp96sdl125-0125-ceu10018.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl125-____-ceu10018/cp96sdl125-0160-ceu10018.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl125-____-ceu10018/cp96sdl125-0200-ceu10018.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cp96sdl125-____-ceu10018/cp96sdl125-0250-ceu10018.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/c95sdl160-____-cew10316/c95sdl160-0050-cew10316.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/c95sdl160-____-cew10316/c95sdl160-0080-cew10316.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/c95sdl160-____-cew10316/c95sdl160-0100-cew10316.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/c95sdl160-____-cew10316/c95sdl160-0125-cew10316.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/c95sdl160-____-cew10316/c95sdl160-0160-cew10316.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/c95sdl160-____-cew10316/c95sdl160-0200-cew10316.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/c95sdl160-____-cew10316/c95sdl160-0250-cew10316.zip
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energie Umformung 
4.1.2 Pneumatik-Zylinder und Zubehör 

4.1.2.1 Baugruppen ISO Zylinder komplett 
 → mit 1 Stück beigelegtem hochpräzisem Aluminium-Fuß 
 → mit 1 Stück beigelegtem präzisem Stahl-Fuß 
 → mit montiertem und verstiftetem Ausgleichselement 
 →mit montierten Steckverbindern 

→ Die Zylinder Baugruppen werden abgelöst durch komplett montierte Zylinder nach VW-Norm 
39D22039 
 

Typ 
Zyl.- Ø 

[mm] 
Ausführungsart SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

ISO-Zylinder Ø 63 mm, 
kompl. montiert, mit 
Präzisions-

Fußbefestigungen, 

Ausgleichselement 

(verstiftet nach AUDI-
Vorgaben) u. Winkel-
Steckverbindern 16mm 

63 
1 
Luftanschluss links 

 

C96SDL63-___-1-CET10473 

Link 63 
2 
Luftanschluss rechts 

 

C96SDL63-___-2-CET10473 

63 
3 
Luftanschluss oben 

 

C96SDL63-___-3-CET10473 

ISO-Zylinder Ø 80 mm, 
kompl. montiert, mit 
Präzisions-
Fußbefestigungen, 

Ausgleichselement 

(verstiftet nach AUDI-
Vorgaben) u. Winkel-
Steckverbindern 16mm 

80 
1 
Luftanschluss links 

 

C96SDL80-___-1-CET10474 

Link 80 
2 
Luftanschluss rechts 

 

C96SDL80-___-2-CET10474 

80 
3 
Luftanschluss oben 

 

C96SDL80-___-3-CET10474 

ISO-Zylinder Ø 100 mm, 
kompl. montiert, mit 
Präzisions-
Fußbefestigungen, 

Ausgleichselement 

(verstiftet nach AUDI-
Vorgaben) u. Winkel-

Steckverbindern 16mm 

100 
1 
Luftanschluss links 

 

C96SDL100-___-1-CET10475 

Link 100 
2 
Luftanschluss rechts 

 

C96SDL100-___-2-CET10475 

100 
3 
Luftanschluss oben 

 

C96SDL100-___-3-CET10475 

ISO-Zylinder Ø 125 mm, 
kompl. montiert, mit 
Präzisions-
Fußbefestigungen, 

Ausgleichselement 

(verstiftet nach AUDI-
Vorgaben) u. Winkel-
Steckverbindern 16mm 

125 
1 
Luftanschluss links 

 

C96SDL125-___-1-CET10476 

Link 125 
2 
Luftanschluss rechts 

 

C96SDL125-___-2-CET10476 

125 

3  
Luftanschluss oben 

 

C96SDL125-___-3-CET10476 

 

Inhaltsverzeichnis 

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/pw-zylinder-audi-kompl/cet10473_gr.63-neu.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/pw-zylinder-audi-kompl/cet10474-c-001_gr.80.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/pw-zylinder-audi-kompl/cet10475-c-001_gr.100.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/pw-zylinder-audi-kompl/cet10476-c-001_gr.125.pdf
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→ Die Zylinder-Baugruppen werden abgelöst durch komplett montierte Zylinder 
nach VW-Norm 39D22039 
 

Typ 
Zyl.- Ø 

[mm] 
Ausführungsart SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

ISO-Zylinder Ø 160 mm, 
kompl. montiert, mit 
Präzisions-

Fußbefestigungen, 

Ausgleichselement 

(verstiftet nach AUDI-
Vorgaben) u. Winkel-
Steckverbindern 16mm 

160 
1 
Luftanschluss links 

 

C95SDL160-___-1-CET10477 

Link 160 
2 
Luftanschluss rechts 

 

C95SDL160-___-2-CET10477 

160 
3  
Luftanschluss oben 

 

C95SDL160-___-3-CET10477 

ISO-Zylinder Ø 200 mm, 
kompl. montiert, mit 
Präzisions-
Fußbefestigungen, 

Ausgleichselement 

(verstiftet nach AUDI-
Vorgaben) u. Winkel-
Steckverbindern 16mm 

200 
1 
Luftanschluss links 

 

C95SDL200-___-1-CET10478 

Link 200 
2 
Luftanschluss rechts 

 

C95SDL200-___-2-CET10478 

200 
3  
Luftanschluss oben 

 

C95SDL200-___-3-CET10478 

ISO-Zylinder Ø 250 mm, 
kompl. montiert, mit 
Präzisions-
Fußbefestigungen, 

Ausgleichselement 

(verstiftet nach AUDI-
Vorgaben) u. Winkel-

Steckverbindern 16mm 

250 
1 
Luftanschluss links 

 

C95SDL250-___-1-CET10479 

Link 250 
2 
Luftanschluss rechts 

 

C95SDL250-___-2-CET10479 

250 
3 
Luftanschluss oben 

 

C95SDL250-___-3-CET10479 

 
  

Inhaltsverzeichnis 

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/pw-zylinder-audi-kompl/cet10477-c-001_gr.160.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/pw-zylinder-audi-kompl/cet10478-c-001_gr.200.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/pw-zylinder-audi-kompl/cet10479-c-001_gr.250.pdf
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energie Umformung 
4.1.2 Pneumatik-Zylinder und Zubehör 

4.1.2.1 Baugruppen ISO Zylinder komplett 

→ Zylinder-Baugruppen sind freigegeben nach VW-Norm 39D22039 
→ Zylinder sind freigegeben nach VW-Norm 39D20000 
  
Anmerkung:  

Die Zylinder sind komplett montiert, Anbauteile an der Kolbenstange nach Vorgabe verstiftet. 
Die VW Norm-Bezeichnung der Zylinderbaugruppen ist auch die SMC-Bestellnummer. 
 

Bestell-Schlüssel: 
 

Norm 
Bestell- 

Varianten 
 

Zyl.- Ø 

[mm] 
 Hub [mm] 

[nach Vorzugsreihe] 
 

Lage Pneu.-
Anschluss 

 Signalgeber 

39D22039/ 

1 

- 

32 

- 

25 

- 

 

- 

 
… 50 50 0° (unten) 

… 63 80 90° (links) O (Keine) 

12 80 100 180° (oben) S (2 Stück) 

… 100 125 270° (rechts) 

 … 125 160 
 

24 160 200 

 

Beispiele: 
 

1) Ohne Signalgeber 

→ Kolbendurchmesser: 80mm 

→ Hub: 100mm 

→ Lage Anschluss: 270° (rechts) 

→ Befestigung: Präzisionsflansch Aluminium- vorne, Stahlwinkel hinten 

→ Kupplung: Platte mit Kupplungsmutter 

→ Signalgeber: nein 
 

Norm 
Bestell- 

Varianten 
 

Zyl.- Ø 

[mm] 
 Hub [mm]   

Lage Pneu.-
Anschluss 

 Signalgeber 

39D22039/ 1 - 80 - 100 - 270° (rechts) - O 

 

2) Mit Signalgeber 

→ Kolbendurchmesser: 100 mm 

→ Hub: 80mm 

→ Lage Anschluss: 90° (links) 

→ Befestigung: keine vorne, Gelenkbefestigung hinten 

→ Kupplung: Gabel 

→ Signalgeber: ja (2 Stück) 
 

Norm 
Bestell- 

Varianten 
 

Zyl.- Ø 

[mm] 
 Hub [mm]   

Lage Pneu.-
Anschluss 

 Signalgeber 

39D22039/ 1 - 80 - 100 - 270° (rechts) - S 

 

Sämtliche Anbauteile sind in der VW-Norm 39D22039 spezifiziert (vgl. Seiten 14 u. 15)  

Inhaltsverzeichnis 
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energie Umformung 
4.1.2 Pneumatik-Zylinder und Zubehör 

4.1.2.1 Doppeltwirkende Zylinder Ø 16 bis 25 mm nach ISO 6432 und CETOP RP52P 

 

Betriebsdaten   

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C 

  

Freigegeben nach VW-Norm 39V16270 
 

Typ 
Zyl.-Ø 

[mm] 

Hub 

[mm] 

Mat.-
Nr. 

Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

Die genannten Zylinder 
sind sämtlich mit einem 
Magnetkolben ausgestattet. 

16 25 8473  CD85N16-25-B Link 

16 50 8474  CD85N16-50-B Link 

16 100 8475  CD85N16-100-B Link 

25 25 8476  CD85N25-25-B Link 

25 50 8477  CD85N25-50-B Link 

25 100 8478  CD85N25-100-B Link 

 

Typ 
Zyl.- Ø 

[mm] 

Mat.-
Nr. 

Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

Gegenlager 

 

16   C85C16 Link 

25   C85C25 Link 

Flansch- 
Befestigung 

vorn/hinten 
 

16   C85F16 Link 

25   C85F25 Link 

Gelenkkopf 
DIN ISO 8139 

 

16   KJ6D Link 

25 2321  KJ10D Link 

Gabelkopf 
DIN ISO 8140 

 

16   GKM6-12 Link 

25 2316  GKM10-20 Link 

 

Verwendbarer Signalgeber (Achtung! nur in Absprache mit VW) 

Typ Beschreibung SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 

PNP-3-Draht, 24 VDC, Stecker M12 - 4 polig, 
Anschlusskabellänge 0,5m 

D-M9PSDPC Link 

 

Signalgeber-Montageset- Bandmontage 

(Zylinder Baugröße 16) 
 BJ6-016  

Signalgeber-Montageset- Bandmontage 

(Zylinder Baugröße 25) 
 BM5-025  

 
  

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD85N16-25-B
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD85N16-50-B
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD85N16-100-B
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD85N25-25-B
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD85N25-50-B
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD85N25-100-B
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=C85C16
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=C85C25
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=C85F16
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=C85F25
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KJ6D
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KJ10D
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=GKM6-12
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=GKM10-20
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=D-M9PSDPC
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energie Umformung 
4.1.2 Pneumatik-Zylinder und Zubehör 

4.1.2.3 Kompakt-Kurzhubzylinder, Ø 20 bis 100 mm nach DIN- ISO 21287 

Betriebsdaten   

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur: -10°C bis +60°C 

  

Freigegeben nach BV 1.13 
(hier nur eine begrenzte Auswahl, diverse weitere Ausführungen vorhanden) 

 

Typ 
Zyl.-Ø 

[mm] 

Hub 

[mm] 

Mat.-
Nr. 

Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

KoSta-Innengewinde 
Zylinder Serie C55 
 

 
 
Die genannten Zylinder 
sind sämtlich mit 
einem Magnetkolben 
ausgestattet. 

20 10   CD55B20-10 Link 

20 30   CD55B20-30 Link 

25 10   CD55B25-10 Link 

25 30   CD55B25-30 Link 

32 10   CD55B32-10 Link 

32 30   CD55B32-30 Link 

40 10   CD55B40-10 Link 

40 30   CD55B40-30 Link 

50 10   CD55B50-10 Link 

50 30   CD55B50-30 Link 

63 10   CD55B63-10 Link 

63 30   CD55B63-30 Link 

80 10   CD55B80-10 Link 

80 30   CD55B80-30 Link 

100 10   CD55B100-10 Link 

100 30   CD55B100-30 Link 

KoSta-Außengewinde 
Zylinder Serie C55 
 

 
 
Die genannten Zylinder 
sind sämtlich mit 
einem Magnetkolben 
ausgestattet. 

20 10   CD55B20-10M Link 

20 30   CD55B20-30M Link 

25 10   CD55B25-10M Link 

25 30   CD55B25-30M Link 

32 10   CD55B32-10M Link 

32 30   CD55B32-30M Link 

40 10   CD55B40-10M Link 

40 30   CD55B40-30M Link 

50 10   CD55B50-10M Link 

50 30   CD55B50-30M Link 

63 10   CD55B63-10M Link 

63 30   CD55B63-30M Link 

80 10   CD55B80-10M Link 

80 30   CD55B80-30M Link 

100 10   CD55B100-10M Link 

100 30   CD55B100-30M Link 

 

Verwendbarer Signalgeber (Achtung! nur in Absprache mit VW) 

Typ Beschreibung SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 PNP-3-Draht, 24 VDC, Stecker M12 - 4 
polig, Anschlusskabellänge 0,5m 

D-M9PSDPC Link 

  

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B20-10
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B20-30
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B25-10
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B25-30
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B32-10
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B32-30
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B40-10
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B40-30
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B50-10
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B50-30
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B63-10
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B63-30
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B80-10
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B80-30
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B100-10
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B100-30
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B20-10M
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B20-30M
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B25-10M
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B25-30M
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B32-10M
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B32-30M
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B40-10M
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B40-30M
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B50-10M
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B50-30M
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B63-10M
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B63-30M
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B80-10M
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B80-30M
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B100-10M
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CD55B100-30M
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=D-M9PSDPC
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energie Umformung 
4.1.2 Pneumatik-Zylinder und Zubehör 

4.1.2.4 Zylinder für konstruktiv bedingte Ausnahmefälle 
 - Kolbenstangenlos 

Betriebsdaten   

Betriebsdruck: max. 8 bar 

Betriebstemperatur: 5°C bis 60°C 

   

Freigegeben als Verschiebe-Einheiten nach VW-Norm 39D821 und 39D999 
 

Kolbenstangenloser Bandzylinder mit angeflanschter Präzisionsführung - einfach (H) und doppelt (HT), die 
Antriebseinheit ist einzeln demontierbar 

 

Typ 
Zyl.-Ø 

[mm] 

Hub 

[mm] 

Mat.-
Nr. 

Beschreibung 
SMC-

Bestellnummer 
Datenblatt/CAD 

 
Einfache Führung (H) 
 

 
 

 
 

 
 

 

25 50 
 Standard MY2H25TFG-50 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2H25TFG-50H Link 

25 100 
 Standard MY2H25TFG-100 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2H25TFG-100H Link 

25 150 
 Standard MY2H25TFG-150 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2H25TFG-150H Link 

25 200 
 Standard MY2H25TFG-200 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2H25TFG-200H Link 

25 250 
 Standard MY2H25TFG-250 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2H25TFG-250H Link 

25 300 
 Standard MY2H25TFG-300 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2H25TFG-300H Link 

25 350 
 Standard MY2H25TFG-350 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2H25TFG-350H Link 

25 400 
 Standard MY2H25TFG-400 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2H25TFG-400H Link 

25 450 
 Standard MY2H25TFG-450 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2H25TFG-450H Link 

25 500 
 Standard MY2H25TFG-500 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2H25TFG-500H Link 

25 550 
 Standard MY2H25TFG-550 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2H25TFG-550H Link 

25 600 
 Standard MY2H25TFG-600 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2H25TFG-600H Link 

40 50 
 Standard MY2H40TFG-50 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2H40TFG-50H Link 

40 100 
 Standard MY2H40TFG-100 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2H40TFG-100H Link 

40 150 
 Standard MY2H40TFG-150 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2H40TFG-150H Link 

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H25TFG-50
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H25TFG-50H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H25TFG-100
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H25TFG-100H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H25TFG-150
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H25TFG-150H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H25TFG-200
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H25TFG-200H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H25TFG-250
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H25TFG-250H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H25TFG-300
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H25TFG-300H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H25TFG-350
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H25TFG-350H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H25TFG-400
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H25TFG-400H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H25TFG-450
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H25TFG-450H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H25TFG-500
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H25TFG-500H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H25TFG-550
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H25TFG-550H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H25TFG-600
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H25TFG-600H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H40TFG-50
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H40TFG-50H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H40TFG-100
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H40TFG-100H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H40TFG-150
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H40TFG-150H
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Typ 
Zyl.-Ø 

[mm] 

Hub 

[mm] 

Mat.-
Nr. 

Beschreibung 
SMC-

Bestellnummer 
Datenblatt/CAD 

 
Einfache Führung (H) 
 

 

40 200 
 Standard MY2H40TFG-200 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2H40TFG-200H Link 

40 250 
 Standard MY2H40TFG-250 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2H40TFG-250H Link 

40 300 
 Standard MY2H40TFG-300 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2H40TFG-300H Link 

40 350 
 Standard MY2H40TFG-350 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2H40TFG-350H Link 

40 400 
 Standard MY2H40TFG-400 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2H40TFG-400H Link 

40 450 
 Standard MY2H40TFG-450 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2H40TFG-450 Link 

40 500 
 Standard MY2H40TFG-500 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2H40TFG-500H Link 

 
Doppelte Führung 
(HT) 
 

 
 

 
 

 
 

 

25 50 
 Standard MY2HT25TFG-50 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2HT25TFG-50H Link 

25 100 
 Standard MY2HT25TFG-100 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2HT25TFG-100H Link 

25 150 
 Standard MY2HT25TFG-150 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2HT25TFG-150H Link 

25 200 
 Standard MY2HT25TFG-200 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2HT25TFG-200H Link 

25 250 
 Standard MY2HT25TFG-250 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2HT25TFG-250H Link 

25 300 
 Standard MY2HT25TFG-300 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2HT25TFG-300H Link 

25 350 
 Standard MY2HT25TFG-350 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2HT25TFG-350H Link 

25 400 
 Standard MY2HT25TFG-400 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2HT25TFG-400H Link 

25 450 
 Standard MY2HT25TFG-450 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2HT25TFG-450H Link 

25 500 
 Standard MY2HT25TFG-500 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2HT25TFG-500H Link 

25 550 
 Standard MY2HT25TFG-550 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2HT25TFG-550H Link 

25 600 
 Standard MY2HT25TFG-600 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2HT25TFG-600H Link 

40 50 
 Standard MY2HT40TFG-50 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2HT40TFG-50H Link 

40 100 
 Standard MY2HT40TFG-100 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2HT40TFG-100H Link 

  

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H40TFG-200
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H40TFG-200H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H40TFG-250
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H40TFG-250H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H40TFG-300
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H40TFG-300H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H40TFG-350
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H40TFG-350H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H40TFG-400
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H40TFG-400H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H40TFG-450
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H40TFG-450
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H40TFG-500
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2H40TFG-500H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT25TFG-50
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT25TFG-50H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT25TFG-100
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT25TFG-100H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT25TFG-150
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT25TFG-150H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT25TFG-200
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT25TFG-200H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT25TFG-250
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT25TFG-250H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT25TFG-300
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT25TFG-300H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT25TFG-350
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT25TFG-350H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT25TFG-400
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT25TFG-400H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT25TFG-450
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT25TFG-450H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT25TFG-500
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT25TFG-500H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT25TFG-550
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT25TFG-550H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT25TFG-600
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT25TFG-600H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT40TFG-50
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT40TFG-50H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT40TFG-100
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT40TFG-100H
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Typ 
Zyl.-Ø 

[mm] 

Hub 

[mm] 

Mat.-
Nr. 

Beschreibung 
SMC-

Bestellnummer 
Datenblatt/CAD 

 
Doppelte Führung 
(HT) 
 

 

40 150 
 Standard MY2HT40TFG-150 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2HT40TFG-150H Link 

40 200 
 Standard MY2HT40TFG-200 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2HT40TFG-200H Link 

40 250 
 Standard MY2HT40TFG-250 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2HT40TFG-250H Link 

40 300 
 Standard MY2HT40TFG-300 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2HT40TFG-300H Link 

40 350 
 Standard MY2HT40TFG-350 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2HT40TFG-350H Link 

40 400 
 Standard MY2HT40TFG-400 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2HT40TFG-400H Link 

40 450 
 Standard MY2HT40TFG-450 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2HT40TFG-450H Link 

40 500 
 Standard MY2HT40TFG-500 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2HT40TFG-500H Link 

40 550 
 Standard MY2HT40TFG-550 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2HT40TFG-550H Link 

40 600 
 Standard MY2HT40TFG-600 Link 

 mit Hochleistungsstoßdämpfern MY2HT40TFG-600H Link 

 

Verwendbarer Signalgeber (Achtung! nur in Absprache mit VW) 

Typ Beschreibung SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 
PNP-3-Draht, 24 VDC, Stecker M12 - 4 polig, 
Anschlusskabellänge 0,5m 

D-M9PSDPC Link 

 
  

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT40TFG-150
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT40TFG-150H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT40TFG-200
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT40TFG-200H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT40TFG-250
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT40TFG-250H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT40TFG-300
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT40TFG-300H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT40TFG-350
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT40TFG-350H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT40TFG-400
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT40TFG-400H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT40TFG-450
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT40TFG-450H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT40TFG-500
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT40TFG-500H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT40TFG-550
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT40TFG-550H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT40TFG-600
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MY2HT40TFG-600H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=D-M9PSDPC


 

 

 

   

 

 

   

Revision 1.7 

2024-01-25 

VW BV 1.13 PW  

Firma SMC Deutschland GmbH 

 

Seite 26/60 

 

4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energie Umformung 
4.1.2 Pneumatik-Zylinder und Zubehör 

4.1.2.4 Ziehteilheber 

Freigegeben nach VW-Norm 39D882 

Typ 
Zyl.-Ø 

[mm] 

 Hub 

[mm] 
Lager ME20. SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 
Ausführung 6 und 9 
 

Klemmscheibe 
Teil 2 
der Norm 

 

Halteschale 
Teil 3 

der Norm 

     

35 60  CG1BN35-S1638-60 Link 

    
 

35 90 110T116561 CG1BN35-S6581-90 Link 

     

Teil 2   39D882/2  

     

     

Teil 3   39D881/3  

     

 
Ausführung 10 und 11 

     

35 60 110T117099 MGZ32TFZ-60- DCI4623I Link 

    
 

35 90 110T117100 MGZ32TFZ-90- DCI4622I Link 

     

Freigegeben nach VW-Norm 39D887 
Teileheber f. Vakuum-

Anschluss 

Zyl.-Ø 

[mm] 

Hub 

[mm] 
Lager ME20. SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

Zylinder ohne 
Flanschplatte, komplett mit 

allen Steckverbindern 

40 50  
C96KDB40-0050-CEV10217 
nach 39D887/20 

Link 

40 80  
C96KDB40-0080-CEV10217 
nach 39D887/21 

Link 

40 160  
C96KDB40-0160-CEV10217 
nach 39D887/22 

Link 

  + 
 

Zylinder mit Flanschplatte: 
Teil 7 

Zylinder Hub 50 mm mit Flanschplatte, Teil 7 
beigelegt 

39D887/23 Link 

Zylinder Hub 80 mm mit Flanschplatte, Teil 7 
beigelegt 

39D887/24 Link 

Zylinder Hub 160 mm mit Flanschplatte, Teil 7 
beigelegt 

39D887/25 Link 

  + 
 

Zylinder mit Flanschplatte: 
Teil 8 

Zylinder Hub 50 mm mit Flanschplatte, Teil 8 
beigelegt 

39D887/26 Link 

Zylinder Hub 80 mm mit Flanschplatte, Teil 8 
beigelegt 

39D887/27 Link 

Zylinder Hub 160 mm mit Flanschplatte, Teil 8 
beigelegt 

39D887/28 Link 

 

Verwendbarer Signalgeber (Achtung! nur in 
Absprache mit VW): PNP-3-Draht, 24 VDC, 
Stecker M12 - 4 polig, Kabellänge 0,5m 

D-M9PSDPC Link 

  

Inhaltsverzeichnis 

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4124/39d882/39d882-6.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4124/39d882/39d882-9.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4124/39d882/39d882-10.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4124/39d882/39d882-11.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4124/39d887/39d887-20.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4124/39d887/39d887-21.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4124/39d887/39d887-22.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4124/39d887/39d887-23.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4124/39d887/39d887-24.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4124/39d887/39d887-25.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4124/39d887/39d887-26.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4124/39d887/39d887-27.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4124/39d887/39d887-28.zip
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=D-M9PSDPC


 

 

 

   

 

 

   

Revision 1.7 

2024-01-25 

VW BV 1.13 PW  

Firma SMC Deutschland GmbH 

 

Seite 27/60 

 

4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energie Umformung 
4.1.2 Pneumatik-Zylinder und Zubehör 

4.1.2.4 Taburaumzylinder 

 

Betriebsdaten   

Betriebsdruck: max. 8 bar 

Betriebstemperatur: -5°C bis 60°C 

 

Typ 
Zyl.- Ø 

[mm] 

Hub 

[mm] 
Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 

40 100  C76KE40-100/Z-5307 Link 

40 125  C76KE40-125/Z-5306 Link 

40 150 110T138317 C76KE40-150/Z-5393 Link 

40 175  C76KE40-175/Z-5586 Link 

40 200  C76KE40-200/Z-5587 Link 

40 225  C76KE40-225/Z-5588 Link 

 
  

Inhaltsverzeichnis 

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/taburaumzyl/c76ke40_100_z_5307.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/taburaumzyl/c76ke40_125_z_5306.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/taburaumzyl/c76ke40_150_z_5393.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/taburaumzyl/c76ke40_175_z_5586.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/taburaumzyl/c76ke40_200_z_5587.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/taburaumzyl/c76ke40_225_z_5588.zip
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energie Umformung 
4.1.2 Pneumatik-Zylinder und Zubehör 

4.1.2.4 Standard-Kurzhubzylinder Ø 20 bis Ø 200 mm 

Betriebsdaten   

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur: -10°C bis 60°C 

   
(Hier ist nur eine begrenzte Auswahl dargestellt; diverse weitere Ausführungen vorhanden) 

 

Typ 
Zyl. Ø 

[mm] 

Hub 

[mm] 
Lager ME20 SMC-Bestellnummer 

Datenblatt/ 
CAD 

Kolbenstangen-
Innengewinde 
 

 

20 10  CDQ2B20-10DCZ Link 

20 15  CDQ2B20-15DCZ Link 

20 20  CDQ2B20-20DCZ Link 

20 25  CDQ2B20-25DCZ Link 

20 30  CDQ2B20-30DCZ Link 

20 40  CDQ2B20-40DCZ Link 

20 50  CDQ2B20-50DCZ Link 

25 10  CDQ2B25-10DCZ Link 

25 15  CDQ2B25-15DCZ Link 

25 20  CDQ2B25-20DCZ Link 

25 25  CDQ2B25-25DCZ Link 

25 30  CDQ2B25-30DCZ Link 

25 40  CDQ2B25-40DCZ Link 

25 50  CDQ2B25-50DCZ Link 

32 10  CDQ2B32TF-10DCZ Link 

32 15  CDQ2B32TF-15DCZ Link 

32 20 110T033810 CDQ2B32TF-20DCZ Link 

32 25 110T503006 CDQ2B32TF-25DCZ Link 

32 30  CDQ2B32TF-30DCZ Link 

32 40  CDQ2B32TF-40DCZ Link 

32 50  CDQ2B32TF-50DCZ Link 

32 75 110T504602 CDQ2B32TF-75DCZ Link 

32 100  CDQ2B32TF-100DCZ Link 

40 10  CDQ2B40TF-10DCZ Link 

40 20  CDQ2B40TF-20DCZ Link 

40 30  CDQ2B40TF-30DCZ Link 

40 40  CDQ2B40TF-40DCZ Link 

40 50  CDQ2B40TF-50DCZ Link 

40 75  CDQ2B40TF-75DCZ Link 

40 100  CDQ2B40TF-100DCZ Link 

50 10  CDQ2B50TF-10DCZ Link 

50 20  CDQ2B50TF-20DCZ Link 

50 30  CDQ2B50TF-30DCZ Link 

50 40  CDQ2B50TF-40DCZ Link 

50 50  CDQ2B50TF-50DCZ Link 

50 75  CDQ2B50TF-75DCZ Link 

50 100  CDQ2B50TF-100DCZ Link 

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B20-10DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B20-15DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B20-20DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B20-25DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B20-30DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B20-40DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B20-50DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B25-10DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B25-15DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B25-20DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B25-25DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B25-30DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B25-40DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B25-50DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B32TF-10DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B32TF-15DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B32TF-20DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B32TF-25DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B32TF-30DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B32TF-40DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B32TF-50DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B32TF-75DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B32TF-100DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B40TF-10DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B40TF-20DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B40TF-30DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B40TF-40DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B40TF-50DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B40TF-75DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B40TF-100DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B50TF-10DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B50TF-20DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B50TF-30DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B50TF-40DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B50TF-50DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B50TF-75DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B50TF-100DCZ
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Typ 
Zyl.-Ø 

[mm] 

Hub 

[mm] 
Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

Kolbenstangen-
Innengewinde 

 

  

63 10  CDQ2B63TF-10DCZ Link 

63 20  CDQ2B63TF-20DCZ Link 

63 30  CDQ2B63TF-30DCZ Link 

63 40  CDQ2B63TF-40DCZ Link 

63 50  CDQ2B63TF-50DCZ Link 

63 75  CDQ2B63TF-75DCZ Link 

63 100  CDQ2B63TF-100DCZ Link 

80 10  CDQ2B80TF-10DCZ Link 

80 20  CDQ2B80TF-20DCZ Link 

80 30  CDQ2B80TF-30DCZ Link 

80 40  CDQ2B80TF-40DCZ Link 

80 50  CDQ2B80TF-50DCZ Link 

80 75  CDQ2B80TF-75DCZ Link 

80 100  CDQ2B80TF-100DCZ Link 

100 10  CDQ2B100TF-10DCZ Link 

100 20  CDQ2B100TF-20DCZ Link 

100 30  CDQ2B100TF-30DCZ Link 

100 40  CDQ2B100TF-40DCZ Link 

100 50  CDQ2B100TF-50DCZ Link 

100 75  CDQ2B100TF-75DCZ Link 

100 100  CDQ2B100TF-100DCZ Link 

 

Verwendbarer Signalgeber (Achtung! nur in Absprache mit VW) 

Typ Beschreibung SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 
PNP-3-Draht, 24 VDC, Stecker M12 - 4 polig, 
Anschlusskabellänge 0,5m 

D-M9PSDPC Link 

 
 

Typ 
Zyl.-Ø 

[mm] 

Hub 

[mm] 
Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

Kolbenstangen-
Außengewinde 
 

 

20 10  CDQ2B20-10DMZ Link 

20 15  CDQ2B20-15DMZ Link 

20 20  CDQ2B20-20DMZ Link 

20 25  CDQ2B20-25DMZ Link 

20 30  CDQ2B20-30DMZ Link 

20 40  CDQ2B20-40DMZ Link 

20 50  CDQ2B20-50DMZ Link 

25 10  CDQ2B25-10DMZ Link 

25 15  CDQ2B25-15DMZ Link 

25 20  CDQ2B25-20DMZ Link 

25 25  CDQ2B25-25DMZ Link 

25 30  CDQ2B25-30DMZ Link 

25 40  CDQ2B25-40DMZ Link 

25 50  CDQ2B25-50DMZ Link 

32 10  CDQ2B32TF-10DMZ Link 

32 15  CDQ2B32TF-15DMZ Link 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B63TF-10DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B63TF-20DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B63TF-30DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B63TF-40DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B63TF-50DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B63TF-75DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B63TF-100DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B80TF-10DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B80TF-20DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B80TF-30DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B80TF-40DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B80TF-50DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B80TF-75DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B80TF-100DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B100TF-10DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B100TF-20DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B100TF-30DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B100TF-40DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B100TF-50DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B100TF-75DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B100TF-100DCZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=D-M9PSDPC
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B20-10DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B20-15DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B20-20DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B20-25DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B20-30DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B20-40DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B20-50DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B25-10DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B25-15DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B25-20DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B25-25DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B25-30DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B25-40DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B25-50DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B32TF-10DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B32TF-15DMZ


 

 

 

   

 

 

   

Revision 1.7 

2024-01-25 

VW BV 1.13 PW  

Firma SMC Deutschland GmbH 

 

Seite 30/60 

 

Typ 
Zyl.-Ø 

[mm] 

Hub 

[mm] 
Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

Kolbenstangen-
Außengewinde 

 

 

32 20  CDQ2B32TF-20DMZ Link 

32 25  CDQ2B32TF-25DMZ Link 

32 30  CDQ2B32TF-30DMZ Link 

32 40  CDQ2B32TF-40DMZ Link 

32 50  CDQ2B32TF-50DMZ Link 

32 75  CDQ2B32TF-75DMZ Link 

32 100  CDQ2B32TF-100DMZ Link 

40 10  CDQ2B40TF-10DMZ Link 

40 20  CDQ2B40TF-20DMZ Link 

40 30  CDQ2B40TF-30DMZ Link 

40 40  CDQ2B40TF-40DMZ Link 

40 50  CDQ2B40TF-50DMZ Link 

40 75  CDQ2B40TF-75DMZ Link 

40 100  CDQ2B40TF-100DMZ Link 

50 10  CDQ2B50TF-10DMZ Link 

50 20  CDQ2B50TF-20DMZ Link 

50 30  CDQ2B50TF-30DMZ Link 

50 40  CDQ2B50TF-40DMZ Link 

50 50  CDQ2B50TF-50DMZ Link 

50 75  CDQ2B50TF-75DMZ Link 

50 100  CDQ2B50TF-100DMZ Link 

63 10  CDQ2B63TF-10DMZ Link 

63 20  CDQ2B63TF-20DMZ Link 

63 30  CDQ2B63TF-30DMZ Link 

63 40  CDQ2B63TF-40DMZ Link 

63 50  CDQ2B63TF-50DMZ Link 

63 75  CDQ2B63TF-75DMZ Link 

63 100  CDQ2B63TF-100DMZ Link 

80 10  CDQ2B80TF-10DMZ Link 

80 20  CDQ2B80TF-20DMZ Link 

80 30  CDQ2B80TF-30DMZ Link 

80 40  CDQ2B80TF-40DMZ Link 

80 50  CDQ2B80TF-50DMZ Link 

80 75  CDQ2B80TF-75DMZ Link 

80 100  CDQ2B80TF-100DMZ Link 

100 10  CDQ2B100TF-10DMZ Link 

100 20  CDQ2B100TF-20DMZ Link 

100 30  CDQ2B100TF-30DMZ Link 

100 40  CDQ2B100TF-40DMZ Link 

100 50  CDQ2B100TF-50DMZ Link 

100 75  CDQ2B100TF-75DMZ Link 

100 100  CDQ2B100TF-100DMZ Link 
 

Verwendbarer Signalgeber (Achtung! nur in Absprache mit VW) 

Typ Beschreibung SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 
PNP-3-Draht, 24 VDC, Stecker M12 - 4 polig, 
Anschlusskabellänge 0,5m 

D-M9PSDPC Link 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B32TF-20DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B32TF-25DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B32TF-30DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B32TF-40DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B32TF-50DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B32TF-75DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B32TF-100DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B40TF-10DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B40TF-20DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B40TF-30DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B40TF-40DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B40TF-50DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B40TF-75DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B40TF-100DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B50TF-10DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B50TF-20DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B50TF-30DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B50TF-40DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B50TF-50DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B50TF-75DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B50TF-100DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B63TF-10DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B63TF-20DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B63TF-30DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B63TF-40DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B63TF-50DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B63TF-75DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B63TF-100DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B80TF-10DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B80TF-20DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B80TF-30DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B80TF-40DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B80TF-50DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B80TF-75DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B80TF-100DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B100TF-10DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B100TF-20DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B100TF-30DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B100TF-40DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B100TF-50DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B100TF-75DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDQ2B100TF-100DMZ
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=D-M9PSDPC
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energie Umformung 
4.1.2 Pneumatik-Zylinder und Zubehör 

4.1.2.4 Kurzhubzylinder für Presswerk-Schieberanwendungen Ø 125, 160 und 200 mm 

 

Betriebsdaten   

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C 

 

Typ 
Zyl.-Ø 
[mm] 

Hub 
[mm] 

Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 
Die Kompaktzylinder Ø 125, 
160 und 200 mm, sind 
komplett mit 
2 Stück Montageleisten 

 
 

Die Zylinder sind ohne 
Magnetring! 

125 75  CQ2B125TF-75Z-DCP0202P Link 

125 100  CQ2B125TF-100Z-DCP0202P Link 

125 125  CQ2B125TF-125Z-DCP0202P Link 

125 150  CQ2B125TF-150Z-DCP0202P Link 

125 175  CQ2B125TF-175Z-DCP0202P Link 

125 200  CQ2B125TF-200Z-DCP0202P Link 

160 75  CQ2B160TF-75Z-DCP0203P Link 

160 100  CQ2B160TF-100Z-DCP0203P Link 

160 125  CQ2B160TF-125Z-DCP0203P Link 

160 150  CQ2B160TF-150Z-DCP0203P Link 

160 175  CQ2B160TF-175Z-DCP0203P Link 

160 200  CQ2B160TF-200Z-DCP0203P Link 

200 75  CQ2B200TF-75Z-DCP0204P Link 

200 100  CQ2B200TF-100Z-DCP0204P Link 

200 125  CQ2B200TF-125Z-DCP0204P Link 

200 150  CQ2B200TF-150Z-DCP0204P Link 

200 175  CQ2B200TF-175Z-DCP0204P Link 

200 200  CQ2B200TF-200Z-DCP0204P Link 

 
  

Inhaltsverzeichnis 

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cq2/gr-125/hub-75.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cq2/gr-125/hub-100.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cq2/gr-125/hub-125.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cq2/gr-125/hub-150.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cq2/gr-125/hub-175.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cq2/gr-125/hub-200.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cq2/gr-160/hub-75.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cq2/gr-160/hub-100.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cq2/gr-160/hub-125.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cq2/gr-160/hub-150.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cq2/gr-160/hub-175.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cq2/gr-160/hub-200.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cq2/gr-200/hub-75.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cq2/gr-200/hub-100.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cq2/gr-200/hub-125.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cq2/gr-200/hub-150.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cq2/gr-200/hub-175.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/cq2/gr-200/hub-200.zip
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energie Umformung 
4.1.2 Pneumatik-Zylinder und Zubehör 

4.1.2.4 Zylinder für den speziellen Einsatz als "Schwenker am Boden" bei PW-Toolings 

 

Betriebsdaten   

Betriebsdruck: max. 8 bar 

Betriebstemperatur: -5°C bis +60°C 

 

Typ 
Zyl.-Ø 
[mm] 

Hub 

[mm] 
Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 

50 50  MGPA50TF-050Z-CEV10095 Link 

50 80  MGPA50TF-080Z-CEW10098 Link 

50 100  MGPA50TF-100Z-CEV10022 Link 

50 150  MGPA50TF-150Z-CEV10096 Link 

 

Verwendbarer Signalgeber (Achtung! nur in Absprache mit VW) 

Typ Beschreibung SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 PNP-3-Draht, 24 VDC, Stecker M12 - 4 polig, 
Anschlusskabellänge 0,5m 

D-M9PSDPC Link 

 

4.1.2.4 Zylinder für Biegevereinzelung 

 

Betriebsdaten   

Betriebsdruck: max. 8 bar 

Betriebstemperatur: -5°C bis +60°C 

 

Typ 
Zyl.-Ø 
[mm] 

Hub 

[mm] 
Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

Zylinder ohne 
Feder-
Element, 
aber mit allen 
Steck-
Verbindern 

 

40 50  CD55WB40-0050-CEV10004 Link 

 

Verwendbarer Signalgeber (Achtung! nur in Absprache mit VW) 

Typ Beschreibung SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 PNP-3-Draht, 24 VDC, Stecker M12 - 4 polig, 
Anschlusskabellänge 0,5m 

D-M9PSDPC Link 

 
  

Inhaltsverzeichnis 

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4124/schwenker-am-boden/hub-50.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4124/schwenker-am-boden/hub-80.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4124/schwenker-am-boden/hub-100.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4124/schwenker-am-boden/hub-150.zip
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=D-M9PSDPC
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4124/biegevereinzelung/biegevereinzelung.zip
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=D-M9PSDPC
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energie Umformung 
4.1.2 Pneumatik-Zylinder und Zubehör 

4.1.2.5 Drehantriebe 

Betriebsdaten   

Betriebsdruck: max. 8 bar 

Betriebstemperatur: 0°C bis 60°C 

   

Rot markierte Drehantriebe sind freigegeben nach VW-Norm 39D21002 
 

Typ Bemerkung Mat.-Nr. SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 
Drehtisch, Serie MSQ, 
mit Magnetring 

Ausführung ***A 

- elastischer Anschlag 
- Winkeleinstellbereich 
0°- 190° 

B485784 MSQB50A-XF Link 

B485785 MSQB70A-XF Link 

B485778 MSQB100A-XF Link 

B485780 MSQB200A-XF Link 

Ausführung ***R, max. 6 bar 

- integrierte Stoßdämpfer 
- Winkeleinstellbereich 
0°-190° 

B180920 MSQB50R-XF Link 

B485786 MSQB70R-XF Link 

B485779 MSQB100R-XF Link 

B485781 MSQB200R-XF Link 

Drehflügel-
Schwenkantrieb, 
doppelter 
Drehflügel, 
Serie CRB1, 
ohne Abfrage 

 

 

  

 

Größe 50, doppeltwirk, 90°  CRB1BW50-90DE-XF Link 

Größe 63, doppeltwirk, 90°  CRB1BW63-90DE-XF Link 

Größe 80, doppeltwirk, 90°  CRB1BW80-90DE-XF Link 

Größe 100, doppeltwirk, 90°  CRB1BW100-90DE-XF Link 

 
 

Fußbefestigungen 
Satz: 

 

1 Satz Fußbefestigung, 
Gr. 50 

 P411020-5 Link 

1 Satz Fußbefestigung, 
Gr. 63 

 P411030-5 Link 

1 Satz Fußbefestigung, 
Gr. 80 

 P411040-5 Link 

1 Satz Fußbefestigung, 
Gr. 100 

 P411050-5 Link 

 
Schwenkantrieb, Zahnstange-
Ritzel, Serie CRA1, 
mit Magnetring 

Ø 50mm/90°/9,3Nm/1/8"  CDRA1BS50TF-90Z Link 

Ø 50mm/180°/9,3Nm/1/8"  CDRA1BS50TF-180Z Link 

Ø 63mm/90°/17 Nm/1/8"  CDRA1BS63TF-90Z Link 

Ø 63mm/180°/17 Nm/1/8"  CDRA1BS63TF-180Z Link 

Ø 80mm/90°/32 Nm/1/4"  CDRA1BS80TF-90Z Link 

Ø 80mm/180°/32 Nm/1/4"  CDRA1BS80TF-180Z Link 

Ø 100mm/90°/74 Nm/3/8"  CDRA1BS100TF-90Z Link 

Ø 100mm/180°/74 Nm/3/8"  CDRA1BS100TF-180Z Link 

 

Verwendbarer Signalgeber (Achtung! nur in Absprache mit VW) 

Typ Beschreibung SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 PNP-3-Draht, 24 VDC, Stecker M12 - 4 polig, 
Anschlusskabellänge 0,5m 

D-M9PSDPC Link 

 
  

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MSQB50A-XF
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MSQB70A-XF
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MSQB100A-XF
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MSQB200A-XF
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MSQB50R-XF
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MSQB70R-XF
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MSQB100R-XF
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MSQB200R-XF
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CRB1BW50-90DE-XF
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CRB1BW63-90DE-XF
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CRB1BW80-90DE-XF
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CRB1BW100-90DE-XF
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=P411020-5
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=P411030-5
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=P411040-5
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=P411050-5
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDRA1BS50TF-90Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDRA1BS50TF-180Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDRA1BS63TF-90Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDRA1BS63TF-180Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDRA1BS80TF-90Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDRA1BS80TF-180Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDRA1BS100TF-90Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=CDRA1BS100TF-180Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=D-M9PSDPC


 

 

 

   

 

 

   

Revision 1.7 

2024-01-25 

VW BV 1.13 PW  

Firma SMC Deutschland GmbH 

 

Seite 34/60 

 

4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energie Umformung 
4.1.5 Druckerhöhungsaggregate und Drucklufttank 

Betriebsdaten   

Betriebsdruck: Bis zu 16 bar 

Betriebstemperatur: 2°C bis 80°C 

   

freigegeben nach BV 1.13 
 

Typ 
 Anschluss-

größe 
Verstärkungs-

Verhältnis 

Ausgangs-
druck 

Lager ME20 
SMC-

Bestellnummer 
Datenblatt/CAD 

 

G 1/4 1:2 bis 10 bar  VBA10A-F02 Link 

G 1/4 1:4 bis 20 bar  VBA11A-F02 Link 

G 3/8 1:2 bis 10 bar 110T135552 VBA20A-F03 Link 

G1/2 1:2 bis 10 bar 110T504679 VBA40A-F04 Link 

G1/2 1:2 bis 16 bar  VBA43A-F04 Link 

G 3/8 1:2 bis 10 bar  VBA22A-F03 Link 

G1/2 1:2 bis 10 bar  VBA42A-F04 Link 

 

Typ  Beschreibung 
SMC-

Bestellnummer 
Datenblatt/CAD 

Druckluftspeicher komplett 
(mit Druckbegrenzungsventil, 
eingestellt auf 8 bar):  

39D 22022/10 

Drucklufttank 20 Liter 

DLT20L-
CEW30006 

Link 

Mit montiertem Druckbegrenzungsventil, 0,8 MPa 

In / Out = G1 

Kondensat = G3/8 

P max. = 8 bar / 0,8 MPa 

Ersatzteilbestellung Einheit 
Druckbegrenzungsventil: 

39D 22022/20, bestehend aus:

 

Benennung Anschluss 

PP-LDY196  

1 Druckbegrenzungsventil, 0,8 MPa G1/4 

2 Reduziernippel  G1/2-G1/4 

3 Einschraubwinkel 90°  G1/2 

4 Reduziernippel  G1-G1/2 

5 T-Stück  G1 

  

Ersatzteilbestellung Tank:  

39D 22022/1 
Drucklufttank 20 Liter 

DLT20L-10-
CEW30006 

 

In / Out = G1 

Kondensat = G3/8 

 

 

 
  

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VBA10A-F02
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VBA11A-F02
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VBA20A-F03
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VBA40A-F04
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VBA43A-F04
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VBA22A-F03
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VBA42A-F04
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/415/39d22022-10.zip
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energie Umformung 
4.1.7 Kompaktzylinder mit Führung 

Betriebsdaten   

Betriebsdruck: max 10 bar 

Betriebstemperatur: -10°C bis 60°C 

   

freigegeben nach VW-Norm 39V1587 
 
Hier sind nur die Zylinder mit Gleitführung aufgeführt, die Zylinder sind auch mit Kugelführungen und in diversen anderen 
Ausführungen erhältlich. Bitte anfragen 

 

Typ 
Zyl.-Ø 

[mm] 

Hub 

[mm] 
Mat. Nr. SMC-Bestellnummer. Datenblatt/CAD 

 

 
 

Zylinder Serie MGPM, 
Gleitführung, 
Ø 12 mm bis Ø 100 mm, 
mit eingebautem Magnet 

12 10  MGPM12-10Z Link 

12 20  MGPM12-20Z Link 

12 30  MGPM12-30Z Link 

12 40  MGPM12-40Z Link 

12 50  MGPM12-50Z Link 

12 75  MGPM12-75Z Link 

12 100  MGPM12-100Z Link 

16 10  MGPM16-10Z Link 

16 20  MGPM16-20Z Link 

16 30  MGPM16-30Z Link 

16 40  MGPM16-40Z Link 

16 50  MGPM16-50Z Link 

16 75  MGPM16-75Z Link 

16 100  MGPM16-100Z Link 

20 20  MGPM20TF-20Z Link 

20 30  MGPM20TF-30Z Link 

20 40  MGPM20TF-40Z Link 

20 50  MGPM20TF-50Z Link 

20 75  MGPM20TF-75Z Link 

20 100  MGPM20TF-100Z Link 

20 125  MGPM20TF-125Z Link 

20 150  MGPM20TF-150Z Link 

20 200  MGPM20TF-200Z Link 

25 20  MGPM25TF-20Z Link 

25 30  MGPM25TF-30Z Link 

25 40  MGPM25TF-40Z Link 

25 50  MGPM25TF-50Z Link 

25 75  MGPM25TF-75Z Link 

25 100  MGPM25TF-100Z Link 

25 125  MGPM25TF-125Z Link 

25 150  MGPM25TF-150Z Link 

25 200  MGPM25TF-200Z Link 

  

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM12-10Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM12-20Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM12-30Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM12-40Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM12-50Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM12-75Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM12-100Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM16-10Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM16-20Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM16-30Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM16-40Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM16-50Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM16-75Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM16-100Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM20TF-20Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM20TF-30Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM20TF-40Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM20TF-50Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM20TF-75Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM20TF-100Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM20TF-125Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM20TF-150Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM20TF-200Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM25TF-20Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM25TF-30Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM25TF-40Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM25TF-50Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM25TF-75Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM25TF-100Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM25TF-125Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM25TF-150Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM25TF-200Z
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Typ 
Zyl. Ø 

[mm] 

 Hub 

[mm] 
Mat.-Nr. SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 

 
 

Zylinder Serie MGPM, 

Gleitführung, 

Ø 12 mm bis Ø 100 mm, 

mit eingebautem Magnet  

32 25  MGPM32TF-25Z  Link 

32 50  MGPM32TF-50Z  Link 

32 75  MGPM32TF-75Z  Link 

32 100  MGPM32TF-100Z  Link 

32 125  MGPM32TF-125Z  Link 

32 150  MGPM32TF-150Z  Link 

32 175  MGPM32TF-175Z Link 

32 200  MGPM32TF-200Z  Link 

40 25  MGPM40TF-25Z  Link 

40 50  MGPM40TF-50Z  Link 

40 75  MGPM40TF-75Z  Link 

40 100 110T509535 MGPM40TF-100Z  Link 

40 125  MGPM40TF-125Z  Link 

40 150  MGPM40TF-150Z  Link 

40 175  MGPM40TF-175Z  Link 

40 200  MGPM40TF-200Z  Link 

50 25  MGPM50TF-25Z  Link 

50 50  MGPM50TF-50Z  Link 

50 75  MGPM50TF-75Z  Link 

50 100  MGPM50TF-100Z  Link 

50 125  MGPM50TF-125Z  Link 

50 150  MGPM50TF-150Z  Link 

50 175  MGPM50TF-175Z  Link 

50 200  MGPM50TF-200Z  Link 

63 25  MGPM63TF-25Z  Link 

63 50  MGPM63TF-50Z  Link 

63 75  MGPM63TF-75Z  Link 

63 100  MGPM63TF-100Z Link 

63 125  MGPM63TF-125Z  Link 

63 150  MGPM63TF-150Z  Link 

63 175  MGPM63TF-175Z  Link 

63 200  MGPM63TF-200Z  Link 

80 25  MGPM80TF-25Z  Link 

80 50  MGPM80TF-50Z  Link 

80 75  MGPM80TF-75Z Link 

80 100  MGPM80TF-100Z  Link 

80 125  MGPM80TF-125Z  Link 

80 150  MGPM80TF-150Z  Link 

80 175  MGPM80TF-175Z  Link 

80 200  MGPM80TF-200Z  Link 

  

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM32TF-25Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM32TF-50Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM32TF-75Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM32TF-100Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM32TF-125Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM32TF-150Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM32TF-175Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM32TF-200Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM40TF-25Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM40TF-50Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM40TF-75Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM40TF-100Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM40TF-125Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM40TF-150Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM40TF-175Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM40TF-200Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM50TF-25Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM50TF-50Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM50TF-75Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM50TF-100Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM50TF-125Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM50TF-150Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM50TF-175Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM50TF-200Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM63TF-25Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM63TF-50Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM63TF-75Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM63TF-100Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM63TF-125Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM63TF-150Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM63TF-175Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM63TF-200Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM80TF-25Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM80TF-50Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM80TF-75Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM80TF-100Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM80TF-125Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM80TF-150Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM80TF-175Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM80TF-200Z
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Typ Ø Zyl.  Hub Mat.-Nr. SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 
 

Zylinder Serie MGPM, 

Gleitführung, 

Ø 12 mm bis Ø 100 mm, 

mit eingebautem Magnet 

100 25  MGPM100TF-25Z  Link 

100 50  MGPM100TF-50Z  Link 

100 75  MGPM100TF-75Z  Link 

100 100  MGPM100TF-100Z  Link 

100 125  MGPM100TF-125Z  Link 

100 150  MGPM100TF-150Z  Link 

100 175  MGPM100TF-175Z  Link 

100 200  MGPM100TF-200Z  Link 

 

Verwendbarer Signalgeber (Achtung! nur in Absprache mit VW) 

Typ Beschreibung SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 
PNP-3-Draht, 24 VDC, Stecker M12 - 4 polig, 
Anschlusskabellänge 0,5m 

D-M9PSDPC Link 

 
  

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM100TF-25Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM100TF-50Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM100TF-75Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM100TF-100Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM100TF-125Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM100TF-150Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM100TF-175Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=MGPM100TF-200Z
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=D-M9PSDPC
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.2 Energie-Steuerung und -Regelung 
4.2.1 Wegeventile und Zubehör 

4.2.1.2  mechanische betätigte Ventile 

Freigegeben nach VW-Norm 39D22021 

Type Bemerkung Mat.-Nr. SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 
 

 

 

Rollenhebel 

 

- 2/2-Wegeventil 

- ca. 125 Nl/min 

- Anschlußgröße 1/8" 

- mit Stahlrolle 

 VM121-F01-01SA Link 

 
Ventil mit Befestigungswinkel: 
VM121-F01-01SA-B 

Link 

 

- 3/2-Wegeventil 

VW-Norm 39D22021/3 

- ca. 125 Nl/min 

- Anschlußgröße 1/8" 

- mit Stahlrolle 

 VM131-F01-01SA Link 

 
Ventil mit Befestigungswinkel: 
VM131-F01-01SA-B 

Link 

 
 

 

Rollenstößel 

 

- 2/2-Wegeventil 

- ca. 125 Nl/min 

- Anschlußgröße 1/8 

- mit Stahlrolle 

 VM120-F01-06SA Link 

 
Ventil mit Befestigungswinkel: 
VM120-F01-06SA-B 

Link 

 

-3/2-Wegeventil 

VW-Norm 39D22021/1 

- ca. 125 Nl/min 

- Anschlußgröße 1/8" 

- mit Stahlrolle 

 VM130-F01-06SA Link 

 
Ventil mit Befestigungswinkel: 
VM130-F01-06SA-B 

Link 

 
 

 

Rollenhebel 

 

- 2/2-Wegeventil 

- ca. 900 Nl/min 

- Anschlußgröße 1/4" 

- mit Stahlrolle 

 VM220-F02-01SA Link 

 
Ventil mit Befestigungswinkel: 
VM220-F02-01SA-B 

Link 

 

- 3/2-Wegeventil 

- ca. 900 Nl/min 

- Anschlußgröße 1/4" 

- mit Stahlrolle 

 VM230-F02-01SA Link 

 
Ventil mit Befestigungswinkel: 
VM230-F02-01SA-B 

Link 

 
 

 

Rollenstößel 

 

- 2/2-Wegeventil 

- ca. 900 Nl/min 

- Anschlußgröße 1/4" 

- Betriebdruck 10 bar 

  mit Stahlrolle 

 VM220-F02-06SA Link 

 
Ventil mit Befestigungswinkel: 
VM220-F02-06SA-B 

Link 

 

- 3/2-Wegeventil 

- ca. 900 Nl/min 

- Anschlußgröße 1/4" 

- Betriebdruck 10 bar 

  mit Stahlrolle 

 VM230-F02-06SA Link 

 
Ventil mit Befestigungswinkel: 
VM230-F02-06SA-B 

Link 

  

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VM121-F01-01SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VM121-F01-01SA-B
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VM131-F01-01SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VM131-F01-01SA-B
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VM120-F01-06SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VM120-F01-06SA-B
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VM130-F01-06SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VM130-F01-06SA-B
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VM220-F02-01SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VM220-F02-01SA-B
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VM230-F02-01SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VM230-F02-01SA-B
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VM220-F02-06SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VM220-F02-06SA-B
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VM230-F02-06SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VM230-F02-06SA-B
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.2 Energie-Steuerung und -Regelung 
4.2.1 Wegeventile und Zubehör 

4.2.1.4  5/2- und 5/3- Wegeventile 

Betriebsdaten   

Betriebsdruck: max 10 bar 

Betriebstemperatur: 5°C bis 60°C 

 

Typ Bemerkungen Mat.-Nr. 
Lager 
ME20 

SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

VW-Norm 39D22020/1 

 

 

 
 

5/2 Wege-ISO-Ventil  

ISO Standard 5599-2 

pneumatisch angesteuert 

 - ca. 3.200 Nl/min 

 

 - komplett montierte Baugruppe 
bestehend aus: 

 - Grundplatte 

 - Ventil 

 - Schalldämpfern 

 - Anschlüsse P, A/B = 
Steckverbinder für Schlauch Ø 
16 mm 

 - Steuerluftanschuss 12 / 14 = 
Steckverbinder für Schlauch Ø 
8 mm 

  EVSA7-8-FG-D-2- CEV20067 Link 

VW-Norm 39D22020/11 

 

 
 

5/2 Wege- Magnetventil  

ISO Standard 5599-2 

 - ca. 3.200 Nl/min 

 

 - komplett montierte Baugruppe 
mit: 

 - Grundplatte  

 - Ventil 

 - Schalldämpfern 

 - P-, A/B = Steckverbinder für 
Schlauch Ø 16 mm 
 - Elektrischer Anschl.: M12-
Zentralstecker 

  SRE-CEY20015 Link 

 
 

5/3 Wege Magnetventil 

Mittelstellung geschlossen 

ISO Standard 5599-2 

- ca. 3.200 Nl/min 

 

 - komplett montierte Baugruppe 

mit: 

 - Grundplatte  

 - Ventil 

 - Schalldämpfern 

 - P-, A/B = Steckverbinder für 
Schlauch Ø 16 mm 
 - Elektrischer Anschl.: M12-

Zentralstecker 

  SRE-CEZ20078 Link 

 

Anschlusskabel für Ventil, M12   EX9-AC* Link 

 
  

Inhaltsverzeichnis 

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4214/evsa7-8fg.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4214/sre-cey20015.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4214/sre-cez20078.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/m12_kabel.pdf
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Typ Funktionsweise 
Anschluss-
größe A/B 

Mat.-Nr. 
Lager 
ME20 

SMC-
Bestellnummer 

Datenblatt/CAD 

Serie SYA 

Pneumatisch betätigtes 
Wegeventil 

 

 
 

- Baugröße 5000  

- Durchfluss ca.220 bis ca. 
550 Nl/min, je nach 
Ausführung 

- A/B = Steckanschluss 

- P/R = Anschlussgewinde 
G1/8 

5/2-Wegeventil 
monostabil 

C4   SYA5120-C4F Link 

C6   SYA5120-C6F Link 

C8   SYA5120-C8F Link 

5/2-Wegeventil 
bistabil 

C4   SYA5220-C4F Link 

C6   SYA5220-C6F Link 

C8   SYA5220-C8F Link 

5/3-Wegeventil 
Mittelstellung offen 

C4   SYA5420-C4F Link 

C6   SYA5420-C6F Link 

C8   SYA5420-C8F Link 

5/3-Wegeventil 
Mittelstellung 

druckbeaufschlagt 

C4   SYA5520-C4F Link 

C6   SYA5520-C6F Link 

C8   SYA5520-C8F Link 

Serie SYA 

Pneumatisch betätigtes 
Wegeventil 

 

 
 

- Baugröße 7000  

- Durchfluss ca. 630 bis ca. 
900 Nl/min, je nach 
Ausführung 

- A/B = Steckanschluss 

- P = Anschlussgewinde 
G1/4 

- EA/EB = 
Anschlussgewinde G1/8 

5/2-Wegeventil 
monostabil 

C8   SYA7120-C8F Link 

C10   SYA7120-C10F Link 

5/2-Wegeventil 
bistabil 

C8   SYA7220-C8F Link 

C10   SYA7220-C10F Link 

5/3- Wege 
Mittelstellung offen 

C8   SYA7420-C8F Link 

C10   SYA7420-C10F Link 

5/3- Wege 
Mittelstellung 

druckbeaufschlagt 

C8   SYA7520-C8F Link 

C10   SYA7520-C10F Link 

 

     

 
  

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=SYA5120-C4F
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=SYA5120-C6F
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=SYA5120-C8F
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=SYA5220-C4F
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=SYA5220-C6F
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=SYA5220-C8F
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=SYA5420-C4F
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=SYA5420-C6F
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=SYA5420-C8F
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=SYA5520-C4F
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=SYA5520-C6F
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=SYA5520-C8F
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=SYA7120-C8F
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=SYA7120-C10F
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=SYA7220-C8F
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=SYA7220-C10F
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=SYA7420-C8F
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=SYA7420-C10F
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=SYA7520-C8F
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=SYA7520-C10F
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.2 Energie-Steuerung und -Regelung 
4.2.2 Pressensicherheitsventile und Zubehör 

4.2.2.3  Ventilinseln für Daten-Bus-Ansteuerung 

 

Die Ventilinsel-Technologie und die dazugehörige Bustechnik erfahren ständig neue Herausforderungen und technische 
Vorgaben. Diese sind häufig projektbezogen und hier nicht komplett darstellbar. 

Bitte sprechen Sie uns zu Ihrem Projekt an. Vielen Dank. 

 

 

Serie VQM 2 

→ Bis zu 10 Ventile doppeltwirkend 

→ Jedes Ventil bis zu 800 Nl/min Durchfluß 

→ ausgerüstet nach den Vorgaben von VW 

→ Sämtliche bei VW gängige Bussysteme lieferbar 

→ Mit Einschaltventil nach VW- Vorgabe 

→ Mit Steuerluft-Überwachung 

→ Ventilinsel wird komplett montiert geliefert 

   

 

Serie VQM 4 
→ Bis zu 10 Ventile doppeltwirkend 

→ Jedes Ventil bis zu 2000 Nl/min Durchfluß 

→ ausgerüstet nach den Vorgaben von Volkswagen 

→ Sämtliche bei VW gängige Bussystem lieferbar 

→ Mit Einschaltventil nach VW- Vorgabe lieferbar 

→ Mit Steuerluft-Überwachung 

→ Ventilinsel wird komplett montiert geliefert 

 
  

Inhaltsverzeichnis 
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.2 Energie-Steuerung und -Regelung 
4.2.3 Stromventile 

4.2.3.3  Drosselrückschlagventile 

 

Typ Anschlussgrößen SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 

Drosselrückschlag-
ventil 

Metall Ausführung 

nach 39D1387 

G 1/8 AS2200-G01D-DPH00748 Link 

G 1/4 AS2200-G02D-DPH00749 Link 

G 3/8 AS3200-G03D-DPH00750 Link 

G 1/2 AS4200-G04D-DPH00751 Link 

 

 
 

Drosselrückschlagventile 
abluftgesteuert 

(grauer Drehknopf) 

1/8" mit Steckverbinder Ø 6 mm AS2201F-01-06SA Link 

1/8" mit Steckverbinder Ø 8 mm AS2201F-01-08SA Link 

1/4" mit Steckverbinder Ø 6 mm AS2201F-02-06SA Link 

1/4" mit Steckverbinder Ø 8 mm AS2201F-02-08SA Link 

1/4" mit Steckverbinder Ø 10 mm AS2201F-02-10SA Link 

3/8" mit Steckverbinder Ø 8 mm AS3201F-03-08SA Link 

3/8" mit Steckverbinder Ø 10 mm AS3201F-03-10SA Link 

3/8" mit Steckverbinder Ø 12 mm AS3201F-03-12SA Link 

1/2" mit Steckverbinder Ø 10 mm AS4201F-04-10SA Link 

1/2" mit Steckverbinder Ø 12 mm AS4201F-04-12SA Link 

1/2" mit Steckverbinder Ø 16 mm AS4201F-04-16SA Link 

 

 
 

Drosselrückschlagventile 
zuluftgesteuert 

(blauer Drehknopf) 

z.B. für die Verwendung als 
Abluftdrossel in Verteilerleisten 

nach 39D1497 

1/8" mit Steckverbinder Ø 6 mm AS2211F-01-06SA Link 

1/8" mit Steckverbinder Ø 8 mm AS2211F-01-08SA Link 

1/4" mit Steckverbinder Ø 6 mm AS2211F-02-06SA Link 

1/4" mit Steckverbinder Ø 8 mm AS2211F-02-08SA Link 

1/4" mit Steckverbinder Ø 10 mm AS2211F-02-10SA Link 

3/8" mit Steckverbinder Ø 8 mm AS3211F-03-08SA Link 

3/8" mit Steckverbinder Ø 10 mm AS3211F-03-10SA Link 

3/8" mit Steckverbinder Ø 12 mm AS3211F-03-12SA Link 

1/2" mit Steckverbinder Ø 10 mm AS4211F-04-10SA Link 

1/2" mit Steckverbinder Ø 12 mm AS4211F-04-12SA Link 

1/2" mit Steckverbinder Ø 16 mm AS4211F-04-16SA Link 

 

 
 

Drosselrückschlagventil, 
Ganzmetallausführung 
Rohrtyp, beidseitig Gewinde  

G 1/8 EAS2000-F01 Link 

G 1/4 EAS3000-F02 Link 

G 3/8 EAS3000-F03 Link 

G 1/2 EAS4000-F04 Link 

G 3/4 EAS500-F06 Link 

G 1 EAS600-F10 Link 

Rc 1 1/4 AS800-12 Link 

Rc 1 1/2 AS900-14 Link 

Rc 2 AS900-20 Link 

 

  

Inhaltsverzeichnis 

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/drv-n-vw/as-2200_g01d.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/drv-n-vw/as-3200_g02d.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/drv-n-vw/as-3200_g03d.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/drv-n-vw/as-4200_g04d.zip
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AS2201F-01-06SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AS2201F-01-08SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AS2201F-02-06SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AS2201F-02-08SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AS2201F-02-10SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AS3201F-03-08SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AS3201F-03-10SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AS3201F-03-12SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AS4201F-04-10SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AS4201F-04-12SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AS4201F-04-16SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AS2211F-01-06SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AS2211F-01-08SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AS2211F-02-06SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AS2211F-02-08SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AS2211F-02-10SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AS3211F-03-08SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AS3211F-03-10SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AS3211F-03-12SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AS4211F-04-10SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AS4211F-04-12SA
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AS4211F-04-16SA
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/eas_000/eas2000-f01.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/eas_000/eas3000-f02.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/eas_000/eas3000-f03.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/eas_000/eas4000-f04.zip
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=EAS500-F06
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=EAS600-F10
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AS800-12
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AS900-14
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AS900-20
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.2 Energie-Steuerung und -Regelung 
4.2.3 Stromventile 

4.2.3.4  Schnellentlüftungsventile 

Betriebsdaten   

Betriebsdruck:  

Modell (E)AQ15□0: 1 bis 7 bar 

Modell EAQ2000 bis 5000: 0,5 bis 10 bar  

Modell AQ340 1 bis 10 bar  

 

Typ 
Gewinde-
anschluss 

Äquivalenter 
Querschnitt (mm²) 

SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

Serie EAQ 

Modell 1500 bis 5000 

 

 
 

Schnellentlüftungsventile 

M5 
IN → OUT = 2 mm² 

AQ1500-M5 Link 
OUT → EXH = 2,8 mm² 

G1/8 
IN → OUT = 4 mm² 

EAQ1510-F01 Link 
OUT → EXH = 5,8 mm² 

G1/8 
IN → OUT = 25 mm² 

EAQ2000-F01 Link 
OUT → EXH = 25 mm² 

G1/4 
IN → OUT = 35 mm² 

EAQ2000-F02 Link 
OUT → EXH = 40 mm² 

G1/4 
IN → OUT = 40 mm² 

EAQ3000-F02 Link 
OUT → EXH = 42 mm² 

G3/8 
IN → OUT = 60 mm² 

EAQ3000-F03 Link 
OUT → EXH = 70 mm² 

G1/2 
IN → OUT = 105 mm² 

EAQ5000-F04 Link 
OUT → EXH = 115 mm² 

G3/4 
IN → OUT = 135 mm² 

EAQ5000-F06 Link 
OUT → EXH = 180 mm² 

Serie EAQ (mit Halterung) 

Modell 2000 bis 5000 

 

 

 

 

 

 

Schnellentlüftungsventile 

G1/4 
IN → OUT = 35 mm² 

EAQ2000-F02-CEU30004 Link 

OUT → EXH = 40 mm² 

G3/8 
I OUT → EXH = 60 mm² 

EAQ3000-F03-CEU30003  Link 

OUT → EXH = 70 mm² 

G1/2 
IN → OUT = 105 mm² 

EAQ5000-F04-CEU30002 Link 

OUT → EXH = 115 mm² 

G3/4 
IN → OUT = 135 mm² 

EAQ5000-F06-CEU30001 Link 

OUT → EXH = 180 mm² 

 
Inline-Schnellentlüftungsventil 

Steck-
verbindung  
8 mm 

IN → OUT = 4 mm² 
AQ340F-08-00-X512 Link 

OUT → EXH = 4 mm² 

 
  

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AQ1500-M5
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=EAQ1510-F01
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=EAQ2000-F01
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=EAQ2000-F02
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=EAQ3000-F02
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=EAQ3000-F03
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=EAQ5000-F04
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=EAQ5000-F06
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4234/eaq2000.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4234/eaq3000.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4234/eaq5000-f04.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4234/eaq5000-f06.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4234/aq340f.zip
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.2 Energie-Steuerung und -Regelung 
4.2.3 Stromventile 

Betriebsdaten   

Betriebsdruck: max. 10 bar 

4.2.3.4  Schalldämpfer 

Typ 
Anschluss-

gewinde 
Bemerkungen 

SMC-
Bestellnummer 

Datenblatt/CAD 

 

M5 Kompakte Kunststoffausführung AN05-M5 Link 

1/8" Kompakte Kunststoffausführung AN10-01 Link 

1/4" Kompakte Kunststoffausführung AN15-02 Link 

1/4" Kompakte Kunststoffausführung AN20-02 Link 

3/8" Kompakte Kunststoffausführung AN30-03 Link 

1/2" Kompakte Kunststoffausführung AN40-04 Link 

 

3/4" mit Metallgehäuse AN500-06 Link 

1“ mit Metallgehäuse AN600-10 Link 

1¼“ mit Metallgehäuse AN700-12 Link 

1½“ mit Metallgehäuse AN800-14 Link 

2“ mit Metallgehäuse AN900-20 Link 

 
Drosselschalldämpfer 

M5 Abluftdrossel mit Schalldämpfer ASN2-M5 Link 

1/8" Abluftdrossel mit Schalldämpfer ASN2-01-S Link 

1/4" Abluftdrossel mit Schalldämpfer ASN2-02-S Link 

3/8" Abluftdrossel mit Schalldämpfer ASN2-03-S Link 

1/2" Abluftdrossel mit Schalldämpfer ASN2-04-S Link 

4.2.3.5 Zweidruckventile (UND-Glied) 

Typ Bemerkungen SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

Logik-Elemente "UND" 

UND-Glied mit Steckverbinder 4 mm VR1211F-04 Link 

UND-Glied mit Steckverbinder 6 mm VR1211F-06 Link 

   

4.2.3.6 Wechselventil (ODER-Glied) 

Typ Bemerkungen SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 

 
 

Logik-Elemente "ODER" 

ODER-Glied mit Steckverbinder 4 mm VR1210F-04 Link 

ODER-Glied mit Steckverbinder 6 mm VR1210F-06 Link 

ODER-Glied mit Steckverbinder 8 mm VR1210F-08 Link 

ODER-Glied mit Steckverbinder 6 mm VR1220F-06 Link 

ODER-Glied mit Steckverbinder 8 mm VR1220F-08 Link 

ODER-Glied mit Steckverbinder 10 mm VR1220F-10 Link 

Logik-Elemente "ODER" 
mit Gewinde-Anschluss 

ODER-Glied mit Innengewinde G 1/8 EVR1210-F01 Link 

ODER-Glied mit Innengewinde G 1/4 EVR1220-F02 Link 

   

  

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AN05-M5
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AN10-01
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AN15-02
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AN20-02
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AN30-03
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AN40-04
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AN500-06
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AN600-10
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AN700-12
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AN800-14
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=AN900-20
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=ASN2-M5
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=ASN2-01-S
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=ASN2-02-S
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=ASN2-03-S
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=ASN2-04-S
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VR1211F-04
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VR1211F-06
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VR1210F-04
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VR1210F-06
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VR1210F-08
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VR1220F-06
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VR1220F-08
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=VR1220F-10
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=EVR1210
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=EVR1220
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.3 Energieübertragung 
4.3.1 Leitungen und Leitungsverbindungen 

4.3.1.3  Flexible Leitungen für Druckluft 

Betriebsdaten   

Betriebsdruck: max. 8 bar bei 20°C 

Betriebstemperatur: -20°C bis 60°C 

Durchmesser 8 mm bis 16 mm 

  
Nach VW-Norm 39D1497 
 
Anmerkung:  

→ Hochflexibel, die ROT markierten Schläuche sind nach VW-Norm 39D1497 vorzugsweise einzusetzen 

→ Diverse weitere Schlauch-Durchmesser und -Farben sind lieferbar, bitte anfragen. 
 

      SMC-Bestellnummer  

Typ Größe (metrisch) 

Außen/Wandstärke 
d1 

außen 

d2 

innen 
Farbe 

Lager 
ME20 

Schlauch 
Größe/Farbe 

Rollen-
länge [m] 

Datenblatt 

TU, Polyurethan-Schlauch 

 

 

8 × 1,5 

Einzusetzen für 
Steuerleitungen, 
Antriebsleitungen 
für Zylinder bis 
Ø40, 

Vakuumerzeugung 

8 5 schwarz 2047 TU0805B- 
20 Link 

100 Link 

8 5 blau 2067 TU0805BU- 
20 Link 

100 Link 

8 5 rot 2068 TU0805R- 
20 Link 

100 Link 

8 5 gelb  TU0805Y- 
20 Link 

100 Link 

10 × 1,75 

10 6,5 schwarz 2048 TU1065B- 
20 Link 

100 Link 

10 6,5 blau 2071 TU1065BU- 
20 Link 

100 Link 

10 6,5 rot 2072 TU1065R- 
20 Link 

100 Link 

12 × 2 

 

Einzusetzen für 
Antriebsleitungen 
für Zylinder von Ø 
50 bis Ø 80 mm 

12 8 schwarz 2049 TU1208B- 
20 Link 

100 Link 

12 8 blau 2075 TU1208BU- 
20 Link 

100 Link 

12 8 rot 2076 TU1208R- 
20 Link 

100 Link 

12 8 gelb  TU1208Y- 
20 Link 

100 Link 

16 × 3 

 

Einzusetzen für 
Antriebsleitungen 
für Zylinder Ø100 
bis Ø160 mm 

16 10 schwarz 2051 TU1610B- 
20 Link 

100 Link 

16 10 blau 2103 TU1610BU- 
20 Link 

100 Link 

16 10 rot 2104 TU1610R- 
20 Link 

100 Link 

16 10 gelb 2105 TU1610Y- 
20 Link 

100 Link 
  

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU0805B-20
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU0805B-100
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU0805BU-20
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU0805BU-100
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU0805R-20
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU0805R-100
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU0805Y-20
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU0805Y-100
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU1065B-20
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU1065B-100
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU1065BU-20
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU1065BU-100
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU1065R-20
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU1065R-100
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU1208B-20
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU1208B-100
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU1208BU-20
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU1208BU-100
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU1208R-20
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU1208R-100
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU1208Y-20
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU1208Y-100
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU1610B-20
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU1610B-100
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU1610BU-20
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU1610BU-100
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU1610R-20
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU1610R-100
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU1610Y-20
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TU1610Y-100
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Typ Größe (metrisch) 

Außen/Wandstärke 
d1 

außen 

d2 

innen 
Farbe 

Lager 
ME20 

SMC-
Bestellnummer 

Datenblatt 

 

20 × 3 20 14 

Klar  99151-2014NAT  

Rot  99151-2014ROT  

Blau  99151-2014BLAU  

Gelb  99151-2014GELB  

 
 

Spiralschlauch hochflexibel, nicht schweißfest. Weitere Arbeitslängen und Farben auf Anfrage 
vorhanden. 
 

Betriebsdaten   

Betriebsdruck: max. 8 bar bei 20°C 

Betriebstemperatur: -20°C bis 60°C 

Durchmesser außen 8 mm bis 16 mm 

 

Typ 
Größe (metrisch) 

Außen/Wandstärke 
Anzahl 
Wendel 

Arbeits
-länge 

Farbe Lager ME20 
SMC-

Bestellnummer 
Datenblatt 

 
Spiralschläuche einfach 

8 × 1,5 

19 1 m 

schwarz 

 
TCU0805B-1-19-X6 Link 

41 2 m 110T44773 TCU0805B-1 Link 

66 3 m  TCU0805B-1-66-X6 Link 

90 4 m  TCU0805B-1-90-X6 Link 

10 × 2 
16 1 m 

schwarz 
110T145391 TCU1065B-1-16-X6 Link 

36 2 m 
 

TCU1065B-1-36-X6 Link 

12 × 2 
13 1 m 

schwarz 
 TCU1208B-1-13-X6 Link 

30 2 m  TCU1208B-1-30-X6 Link 

 
Spiralschläuche mehrfach 

10 × 2 
16 × 2 1 m 

schwarz 
 TCU0805B-2-16-X6 Link 

37 × 2 2 m  TCU0805B-2-37-X6 Link 

12 × 2 
13 × 2 1 m 

schwarz 
 TCU1065B-2-13-X6 Link 

30 × 2 2 m  TCU1065B-2-30-X6 Link 

 
  

Durchmesser außen 20 mm, für erhöhten Druckluft-Bedarf 

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TCU0805B-1-19-X6
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TCU0805B-1
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TCU0805B-1-66-X6
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TCU0805B-1-90-X6
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TCU1065B-1-16-X6
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TCU1065B-1-36-X6
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TCU1208B-1-13-X6
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TCU1208B-1-30-X6
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TCU0805B-2-16-X6
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TCU0805B-2-37-X6
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TCU1065B-2-13-X6
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=TCU1065B-2-30-X6
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Polyurethan-Schlauch, schwer entflammbar 
 

Betriebsdaten   

Betriebsdruck: max. 16 bar bei 23°C 

Betriebstemperatur: -20°C bis 60°C 

  
Freigegeben nach VW-Norm 39D1475, Ausführung Soft 
   
Anmerkung:  

sehr gut geeignet für Energieketten 

 

Typ 
Größe (metrisch) 

Außen/Wandstärke 
d1 

außen 
d2 

innen 
Farbe 

Lager 
ME20 

SMC-
Bestellnummer 

Datenblatt 

 

 
 
Polyurethan-Schlauch, 
schwer entflammbar 
(entspricht UL94 Standard) 
50 m Rollen) 

8 × 2 8 4 

blau 

21-2067 SWELD0804BU-50 

Link 

10 × 2 10 6 21-2071 SWELD1006BU-50 

12 × 2 12 8 21-2075 SWELD1208BU-50 

14 × 2 14 10 21-2079 SWELD1410BU-50 

16 × 2,5 16 11 21-2103 SWELD1611BU-50 

8 × 2 8 4 

weiß 

21-2066 SWELD0804W-50 

10 × 2 10 6 21-2070 SWELD1006W-50 

12 × 2 12 8 21-2074 SWELD1208W-50 

14 × 2 14 10 21-2078 SWELD1410W-50 

16 × 2,5 16 11 21-2102 SWELD1611W-50 

8 × 2 8 4 

grün 

21-2069 SWELD0804G-50 

10 × 2 10 6 21-2073 SWELD1006G-50 

12 × 2 12 8 21-2077 SWELD1208G-50 

14 × 2 14 10 21-2101 SWELD1410G-50 

16 × 2,5 16 11 21-2105 SWELD1611G-50 

8 × 2 8 4 

rot 

21-2068 SWELD0804R-50 

10 × 2 10 6 21-2072 SWELD1006R-50 

12 × 2 12 8 21-2076 SWELD1208R-50 

14 × 2 14 10 21-2100 SWELD1410R-50 

16 × 2,5 16 11 21-2104 SWELD1611R-50 

8 × 2 8 4 

schwarz 

21-2047 SWELD0804B-50 

10 × 2 10 6 21-2048 SWELD1006B-50 

12 × 2 12 8 21-2049 SWELD1208B-50 

14 × 2 14 10 21-2050 SWELD1410B-50 

16 × 2,5 16 11 21-2051 SWELD1611B-50 

 
  

Inhaltsverzeichnis 

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4313/db-sweld.pdf
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.3 Energieübertragung 
4.3.1 Leitungen und Leitungsverbindungen 

4.3.1.4  Steckanschlüsse mit Lösehülse 

Alle Steckverbinder sind freigegeben nach BV 1.13 PW und 39D999  
In ROT gekennzeichnet: Zusätzlich nach VW-Norm 39D22023 
 

Typ Anschlussgrößen 
(Ø Schlauch → Ø Schlauch/Gewinde) 

Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

Gerade Steckverbindung, 
Verbindung gleicher 

Schlauchdurchmesser 

 

Ø 6 → Ø 6 112T101258 KQ2H06-00A Link 

Ø 8 → Ø 8  KQ2H08-00A Link 

Ø 10 → Ø 10  KQ2H10-00A Link 

Ø 12 → Ø 12  KQ2H12-00A Link 

Ø 16 → Ø 16  KQ2H16-00A Link 

Gerade Steckverbindung, 
Verbindung ungleicher 
Schlauchdurchmesser 
(Reduzierung) 

 

Ø 6 → Ø 8  KQ2H06-08A Link 

Ø 8 → Ø 10  KQ2H08-10A Link 

Ø 10 → Ø 12  KQ2H10-12A Link 

Ø 12 → Ø 16  KQ2H12-16A Link 

Gerade 
Steckverschraubung, 

(Gewindeabdichtung) 

 

Ø 6 → 1/8 4000483583 KQ2H06-01AS Link 

Ø 6 → ¼ 4000483584 KQ2H06-02AS Link 

Ø 8 → 1/8  KQ2H08-01AS Link 

Ø 8 → ¼  KQ2H08-02AS Link 

Ø 8 → 3/8  KQ2H08-03AS Link 

Ø 10 → 1/8 4000425842 KQ2H10-01AS Link 

Ø 10 → 1/4 4000425843 KQ2H10-02AS Link 

Ø 10 → 3/8 4000425845 KQ2H10-03AS Link 

Ø 10 → 1/2  KQ2H10-04AS Link 

Ø 12 → 1/4  KQ2H12-02AS Link 

Ø 12 → 3/8  KQ2H12-03AS Link 

Ø 12 → 1/2  KQ2H12-04AS Link 

Ø 16 → 3/8  KQ2H16-03AS Link 

Ø 16 → 1/2  KQ2H16-04AS Link 

Gerade 
Steckverschraubung 
mit Innensechskant 
(Gewindeabdichtung) 

 

Ø 6 → 1/8  KQ2S06-01AS Link 

Ø 6 → 1/4  KQ2S06-02AS Link 

Ø 8 → 1/8  KQ2S08-01AS Link 

Ø 8 → 1/4  KQ2S08-02AS Link 

Ø 8 → 3/8  KQ2S08-03AS Link 

Ø 10 → 1/8  KQ2S10-01AS Link 

Ø 10 → 1/4  KQ2S10-02AS Link 

Ø 10 → 3/8  KQ2S10-03AS Link 

Ø 10 → 1/2  KQ2S10-04AS Link 

Ø 12 → 1/4  KQ2S12-02AS Link 

Ø 12 → 3/8  KQ2S12-03AS Link 

Ø 12 → 1/2  KQ2S12-04AS Link 

Ø 16 → 1/4  KQ2S16-01AS Link 

Ø 16 → 3/8  KQ2S16-03AS Link 

Ø 16 → 1/2  KQ2S16-04AS Link 

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2H06-00A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2H08-00A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2H10-00A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2H12-00A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2H16-00A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2H06-08A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2H08-10A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2H10-12A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2H12-16A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2H06-08A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2H08-10A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2H10-12A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2H12-16A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2H06-01AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2H06-02AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2H08-01AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2H08-02AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2H08-03AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2H10-01AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2H10-02AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2H10-03AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2H10-04AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2H12-02AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2S06-01AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2S06-02AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2S08-01AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2S08-02AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2S08-03AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2S10-01AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2S10-02AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2S10-03AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2S10-04AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2S12-02AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2S12-03AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2S12-04AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2S16-01AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2S16-03AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2S16-04AS
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Alle Steckverbinder sind nach BV 1.13 PW und 39D999 freigegeben 
In ROT gekennzeichnet: Zusätzlich nach VW-Norm 39D22023 
 

Typ Anschlussgrößen 
(Ø Schlauch → Ø Schlauch/Gewinde) 

Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

Winkel-
Steckverbindung 
Verbindung gleicher 
Schlauchdurchmesser 

 

Ø 6 → Ø 6  KQ2L06-00A Link 

Ø 8 → Ø 8  KQ2L08-00A Link 

Ø 10 → Ø 10 4000425853 KQ2L10-00A Link 

Ø 12 → Ø 12  KQ2L12-00A Link 

Ø 16 → Ø 16  KQ2L16-00A Link 

Einschraubwinkel 
360° schwenkbar 
(Gewindeabdichtung) 

 

Ø 6 → 1/8 4000483585 KQ2L06-01AS Link 

Ø 6 → 1/4 4000483586 KQ2L06-02AS Link 

Ø 8 → 1/8  KQ2L08-01AS Link 

Ø 8 → 1/4  KQ2L08-02AS Link 

Ø 8 → 3/8  KQ2L08-03AS Link 

Ø 10 → 1/8 4000425846 KQ2L10-01AS Link 

Ø 10 → 1/4 4000425848 KQ2L10-02AS Link 

Ø 10 → 3/8 4000425851 KQ2L10-03AS Link 

Ø 10 → 1/2  KQ2L10-04AS Link 

Ø 12 → 1/4  KQ2L12-02AS Link 

Ø 12 → 3/8  KQ2L12-03AS Link 

Ø 12 → 1/2  KQ2L12-04AS Link 

Ø 16 → 3/8  KQ2L16-03AS Link 

Ø 16 → 1/2  KQ2L16-04AS Link 

T- Steckverbindung, 
Verbindung gleicher 

Schlauchdurchmesser 

 

Ø 6 → Ø 6  KQ2T06-00A Link 

Ø 8 → Ø 8  KQ2T08-00A Link 

Ø 10 → Ø 10 4000425855 KQ2T10-00A Link 

Ø 12 → Ø 12  KQ2T12-00A Link 

Ø 16 → Ø 16  KQ2T16-00A Link 

Einschraubwinkel 
360° schwenkbar 

(Gewindeabdichtung) 

 

Ø 6 → 1/8  KQ2V06-01AS Link 

Ø 6 → 1/4  KQ2V06-02AS Link 

Ø 8 → 1/8  KQ2V08-01AS Link 

Ø 8 → 1/4  KQ2V08-02AS Link 

Ø 8 → 3/8  KQ2V08-03AS Link 

Ø 10 → 1/4  KQ2V10-02AS Link 

Ø 10 → 3/8  KQ2V10-03AS Link 

Ø 12 → 3/8  KQ2V12-03AS Link 

Ø 12 → 1/2  KQ2V12-04AS Link 

Ø 16 → 3/8  KQ2V16-03AS Link 

Ø 16 → 1/2  KQ2V16-04AS Link 

Schott-
Steckverbindung 
gleiche 

Schlauchdurchmesser 

 

Ø 6 → Ø 6  KQ2E06-00A Link 

Ø 8 → Ø 8  KQ2E08-00A Link 

Ø 10 → Ø 10  KQ2E10-00A Link 

Ø 12 → Ø 12  KQ2E12-00A Link 

Ø 16 → Ø 16  KQ2E16-00A Link 

  

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2L06-00A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2L08-00A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2L10-00A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2L12-00A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2L16-00A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2L06-01AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2L06-02AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2L08-01AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2L08-02AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2L08-03AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2L10-01AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2L10-02AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2L10-03AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2L10-04AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2L12-02AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2L12-03AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2L12-04AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2L16-03AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2L16-04AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2T06-00A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2T08-00A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2T10-00A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2T12-00A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2T16-00A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2V06-01AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2V06-02AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2V08-01AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2V08-02AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2V08-03AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2V10-02AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2V10-03AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2V12-03AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2V12-04AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2V16-03AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2V16-04AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2E06-00A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2E08-00A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2E10-00A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2E12-00A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2E16-00A
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Alle Steckverbinder sind nach BV 1.13 PW und 39D999 freigegeben 
In ROT gekennzeichnet: Zusätzlich nach VW-Norm 39D22023 
 

Typ Anschlussgrößen 
(Ø Schlauch → Ø Schlauch/Gewinde) 

Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

Einschraubwinkel 45° 
360° schwenkbar 
(Gewindeabdichtung) 

 

Ø 6 → 1/8  KQ2K06-01AS Link 

Ø 6 → 1/4  KQ2K06-02AS Link 

Ø 8 → 1/8  KQ2K08-01AS Link 

Ø 8 → 1/4  KQ2K08-02AS Link 

Ø 8 → 3/8  KQ2K08-03AS Link 

Ø 10 → 1/4  KQ2K10-02AS Link 

Ø 10 → 3/8  KQ2K10-03AS Link 

Ø 12 → 3/8  KQ2K12-03AS Link 

Ø 12 → 1/2  KQ2K12-04AS Link 

Ø 16 → 3/8  KQ2K16-03AS Link 

Ø 16 → 1/2  KQ2K16-04AS Link 

Gerade Reduzierung 
 
Ø 1 = verwendbarer 
Schlauch 
 
Ø 2 = verwendbare 
Steckverbindungs-
größe 

Ø 1 

 
Ø 2 

Ø 1: 06 → Ø 2: 08  KQ2R06-08A Link 

Ø 1: 06 → Ø 2: 10  KQ2R06-10A Link 

Ø 1: 06 → Ø 2: 12  KQ2R06-12A Link 

Ø 1: 08 → Ø 2: 10  KQ2R08-10A Link 

Ø 1: 08 → Ø 2: 12  KQ2R08-12A Link 

Ø 1: 10 → Ø 2: 12  KQ2R10-12A Link 

Ø 1: 10 → Ø 2: 16  KQ2R10-16A Link 

Gerade 
Steckverschraubung 
mit parallelem 
Innengewinde 

 

Ø 6 → G1/8  KQ2F06-G01A Link 

Ø 6 → G1/4  KQ2F06-G02A Link 

Ø 6 → G3/4  KQ2F06-G03A Link 

Ø 8 → G1/4  KQ2F08-G01A Link 

Ø 8 → G1/4  KQ2F08-G02A Link 

Ø 8 → G3/4  KQ2F08-G03A Link 

Ø 10 → G1/4  KQ2F10-G02A Link 

Ø 10 → G3/4  KQ2F10-G03A Link 

Ø 12 → G1/4  KQ2F12-G02A Link 

Ø 12 → G3/4  KQ2F12-G03A Link 

Ø 12 → G1/2  KQ2F12-G04A Link 

Ø 16 → G3/4  KQ2F16-G03A Link 

Ø 16 → G1/2  KQ2F16-G04A Link 

Y-Steckverbinder 
Verbindung gleicher 
Schlauchdurchmesser 

 

Ø 6 → Ø 6  KQ2U06-00A Link 

Ø 8 → Ø 8  KQ2U08-00A Link 

Ø 10 → Ø 10 4000425859 KQ2U10-00A Link 

Ø 12 → Ø 12  KQ2U12-00A Link 

Ø 16 → Ø 16  KQ2U16-00A Link 

 
  

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2K06-01AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2K06-02AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2K08-01AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2K08-02AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2K08-03AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2K10-02AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2K10-03AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2K12-03AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2K12-04AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2K16-03AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2K16-04AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2R06-08A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2R06-10A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2R06-12A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2R08-10A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2R08-12A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2R10-12A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2R10-16A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2F06-G01
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2F06-G02
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2F06-G03
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2F08-G01
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2F08-G02
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2F08-G03
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2F10-G02
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2F10-G03
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2F12-G02
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2F12-G03
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2F12-G04
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2F16-G03
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2F16-G04
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2U06-00A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2U08-00A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2U10-00A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2U12-00A
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2U16-00A
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Alle Steckverbinder sind nach BV 1.13 PW und 39D999 freigegeben 
In ROT gekennzeichnet: Zusätzlich nach VW-Norm 39D22023 
 

Typ Anschlussgrößen 
(Ø Schlauch → Ø Schlauch/Gewinde) 

Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

Y-
Steckverschraubung 
(Gewindeabdichtung) 

 

Ø 6 → 1/8  KQ2U06-01AS Link 

Ø 6 → 1/4  KQ2U06-02AS Link 

Ø 8 → 1/4  KQ2U08-02AS Link 

Ø 8 → 3/8  KQ2U08-03AS Link 

Ø 10 → 1/4 4000425861 KQ2U10-02AS Link 

Ø 10 → 3/8  KQ2U10-03AS Link 

Ø 10 → 1/2  KQ2U10-04AS Link 

Ø 12 → 3/8  KQ2U12-03AS Link 

Ø 12 → 1/2  KQ2U12-04AS Link 

Ø 16 → 3/8  KQ2U16-03AS Link 

Ø 16 → 1/2  KQ2U16-04AS Link 

Verschlußstopfen 

 

Ø 6  KQ2P-06 Link 

Ø 8  KQ2P-08 Link 

Ø 10  KQ2P-10 Link 

Ø 12  KQ2P-12 Link 

Ø 16  KQ2P-16 Link 

 

Farbiger Aufsteckring, 
für die Löseringe der 
Steckverbindern zur 
visuellen Sicherheit 
bei der 
Verschlauchung 

 

 

 

Diverse weitere Durchmesser und Farben sind lieferbar. Bitte anfragen. 

für Steckverbinder Größe Farbe  

Schlauchdurchmesser 8 mm  

Schwarz KQ2C08-B Link 

Rot KQ2C08-R Link 

Gelb KQ2C08-Y Link 

Blau KQ2C08-BU Link 

Schlauchdurchmesser 10 mm 

Schwarz KQ2C10-B Link 

Rot KQ2C10-R Link 

Gelb KQ2C10-Y Link 

Blau KQ2C10-BU Link 

Schlauchdurchmesser 12 mm 

Schwarz KQ2C12-B Link 

Rot KQ2C12-R Link 

Gelb KQ2C12-Y Link 

Blau KQ2C12-BU Link 

Schlauchdurchmesser 16 mm 

Schwarz KQ2C16-B Link 

Rot KQ2C16-R Link 

Gelb KQ2C16-Y Link 

Blau KQ2C16-BU Link 

 
  

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2U06-01AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2U06-02AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2U08-02AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2U08-03AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2U10-02AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2U10-03AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2U10-04AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2U12-03AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2U12-04AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2U16-03AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2U16-04AS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2P-06
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2P-08
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2P-10
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2P-12
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2P-16
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2C08-B
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2C08-R
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2C08-Y
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2C08-BU
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2C10-B
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2C10-R
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2C10-Y
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2C10-BU
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2C12-B
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2C12-R
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2C12-Y
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2C12-BU
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2C16-B
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2C16-R
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2C16-Y
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KQ2C16-BU
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.3 Energieübertragung 
4.3.1 Leitungen und Leitungsverbindungen 

4.3.1.4  Steckanschlüsse 20 mm, Vakuumgeeignet 

Betriebsdaten   

Betriebsdruck: -1 bar bis 16 bar 

Verwendbarer Schlauch Ø: 20 mm 

   
Nach VW Standard 39D1425 Sonderbauteil für erhöhten Druckluftbedarf 
 
Zukaufteile 

Typ Bemerkung Lager ME20 
SMC-

Bestellnummer 
Datenblatt 

 

Gerade Steckverschraubung. mit 
Lösehülse, 20mm, Gewinde G1/2 

 

1425/SDS20xG1/2  

Gerade Steckverschraubung mit 
Lösehülse, 20mm, Gewinde G3/4 

 

1425/SDS20xG3/4  

 

Einschraubwinkel mit Lösehülse, 
20mm, Gewinde G1/2 

 

1425/SWE20xG1/2  

Einschraubwinkel mit Lösehülse, 
20mm, Gewinde G3/4  

 

1425/SWE20xG3/4  

 

Gerader Steckverbindung mit 
Lösehülsen, 2 × 20 mm 

 

1425/S20x20  

 

Winkel-Steckverbindung mit 
Lösehülsen, 2 × 20mm 

 

1425/E20x20  

 

T-Steckverbindung mit Lösehülsen, 
3 × 20mm 

 

1425/T20  

 
  

Inhaltsverzeichnis 
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.3 Energieübertragung 
4.3.1 Leitungen und Leitungsverbindungen 

4.3.1.7  Kupplungen 

Betriebsdaten   

Betriebsdruck: KK3 -0,9 bar bis 10 bar 

Betriebsdruck: KK4/6 0,2 bar bis 10 bar 

 

Kupplungen mit Gewindeanschluss 

 

Typ 
Bemerkung 

Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 
Baugröße Gewindeanschluss 

 
 

Stecker 
mit Außengewinde 

1/8 R1/8  KK3P-01MS Link 

1/8 R1/4  KK3P-02MS Link 

1/8 R3/8  KK3P-03MS Link 

1/4 R1/8  KK4P-01MS Link 

1/4 R1/4  KK4P-02MS Link 

1/4 R3/8  KK4P-03MS Link 

1/4 R1/2  KK4P-04MS Link 

1/2 R3/8  KK6P-03MS Link 

1/2 R1/2  KK6P-04MS Link 

1/2 R3/4  KK6P-06MS Link 

 
 

Buchse 
mit Außengewinde 

1/8 R1/8  KK3S-01MS Link 

1/8 R1/4  KK3S-02MS Link 

1/8 R3/8  KK3S-03MS Link 

1/4 R1/8  KK4S-01MS Link 

1/4 R1/4  KK4S-02MS Link 

1/4 R3/8 110T147048 KK4S-03MS Link 

1/4 R1/2  KK4S-04MS Link 

1/2 R3/8  KK6S-03MS Link 

1/2 R1/2  KK6S-04MS Link 

1/2 R3/4   KK6S-06MS Link 

  

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK3P-01MS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK3P-02MS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK3P-03MS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK4P-01MS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK4P-02MS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK4P-03MS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK4P-04MS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK6P-03MS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK6P-04MS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK6P-06MS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK3S-01MS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK3S-02MS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK3S-03MS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK4S-01MS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK4S-02MS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK4S-03MS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK4S-04MS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK6S-03MS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK6S-04MS
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK6S-06MS
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Kupplungen mit Steckverbindung 

 

Typ 
Bemerkung 

Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 
Baugröße Schlauch-Außen-Ø 

 
 

Stecker 
Gerade Ausführung mit 
Steckverbindung 

1/8  6 mm  KK3P-06H Link 

1/8 8 mm  KK3P-08H Link 

1/8 10 mm  KK3P-10H Link 

1/4  6 mm  KK4P-06H Link 

1/4 8 mm  KK4P-08H Link 

1/4  10 mm 110T147049 KK4P-10H Link 

1/4 12 mm  KK4P-12H Link 

1/2  12 mm  KK6P-12H Link 

1/2 16 mm  KK6P-16H Link 

 
 

Buchse 
Gerade Ausführung mit 
Steckverbindung 

1/8 6 mm  KK3S-06H Link 

1/8  8 mm  KK3S-08H Link 

1/8 10 mm  KK3S-10H Link 

1/4 6 mm  KK4S-06H Link 

1/4 8 mm  KK4S-08H Link 

1/4 10 mm  KK4S-10H Link 

1/4 12 mm  KK4S-12H Link 

1/2 12 mm  KK6S-12H Link 

1/2 16 mm  KK6S-16H Link 

 
  

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK3P-06H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK3P-08H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK3P-10H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK4P-06H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK4P-08H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK4P-10H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK4P-12H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK6P-12H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK6P-16H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK3S-06H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK3S-08H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK3S-10H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK4S-06H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK4S-08H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK4S-10H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK4S-12H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK6S-12H
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=KK6S-16H
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.3 Energieübertragung 
4.3.1 Leitungen und Leitungsverbindungen-90 

4.3.1.8  Verteilerblöcke 

Betriebsdaten   

Betriebsdruck:  0 bar bis 10 bar 

Betriebstemperatur: -10°C bis 60°C 

   
Nach VW Standard 39D22026 und 39D1497 
 

Typ Bemerkung Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 
Ausführung 10 

Luftverteilerleiste 

 

unbestückt 

 

39D22026/10 Link 

 
Ausführung 11 

Luftverteilerleiste, 

 

für Dauerluft bestückt  

 

39D22026/11 Link 

 
Ausführung 12  

Luftverteilerleiste, 

 

für Vor- und Rückluft bestückt  

 

39D22026/12 Link 

  

Inhaltsverzeichnis 

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4318/39d22026-10.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4318/39d22026-11.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4318/39d22026-12.zip
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Typ Bemerkung Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 
Ausführung 13  

Luftverteilerleiste, 

 

komplett bestück, Standardausführung  

 

39D22026/13 Link 

 
Ausführung 14  

Luftverteilerleiste, 

 

komplett bestückt, bei erhöhtem 
Luftbedarf  

 

39D22026/14 Link 

 
Ausführung 15  

Luftverteilerleiste, 

 

Nur bei Verwendung von 

Druckluftspeichern 

komplett bestückt, 
Standardausführung, zusätzlich 

mit Drosselrückschlagventil  

 

39D22016/15 Link 

 
Ausführung 16 

 

Luftverteilerleiste, 

 

komplett bestück, Druckschalter in Vor- 
und Rückluft, nur bei Verwendung von 
elektr. Ventilen 

 

 

29D22026/16 Link 

  

Inhaltsverzeichnis 

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4318/39d22026-13.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4318/39d22026-14.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4318/39d22026-15.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4318/29d22026-16.zip
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Typ Bemerkung Lager ME20 SMC-Bestellnummer Datenblatt/CAD 

 
VW Norm 39D1497 

Luftverteilerleiste komplett montiert mit: 

- 2 × Stopfen R-Anschluss 

- 2 × Stopfen P-Anschluss 

- 1 × Stecknippel nach 39D1423/2 

- 1 × Stecknippel nach 39D1423/3 

- 2 × 4 Zuluftdrosseln, Steckverbindern 
verwendbarer Schlauch 12 mm 

 AU510/4 Link 

 
angelehnt an 39D1497, 
aber für 6 Zylinder 

Luftverteilerleiste komplett montiert mit: 

- 2 × Stopfen R-Anschluss 

- 2 × Stopfen P-Anschluss 

- 1 × Stecknippel nach 39D1423/2 

- 1 × Stecknippel nach 39D1423/3 

- 2 × 6 Zuluftdrosseln 3/8" auf 12 mm 

 AU710/4 Link 

 
  

Inhaltsverzeichnis 

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/verteilerleisten/au510.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/files/verteilerleisten/au710.zip


 

 

 

   

 

 

   

Revision 1.7 

2024-01-25 

VW BV 1.13 PW  

Firma SMC Deutschland GmbH 

 

Seite 58/60 

 

4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.3 Energieübertragung 
4.3.1 Leitungen und Leitungsverbindungen 

4.3.1.8  Weitere Verteilerblöcke und Nippel nach VW-Norm 

Zukaufteile 
 

Typ Bemerkung 
Anschluss-

größe 
Lager 
ME20 

SMC-Bestellnummer Datenblatt 

 

Verteilerblock  

nach 39D1392 

G 1/4  39D1392/1 

Link 

G 3/8  39D1392/2 

G 1/2  39D1392/3 

G 3/4  39D1392/4 

 

Einschraubstutzen 
nach 39D1402 

G 1/4 auf M10×1  39D1402/1 

Link 

G 3/8 auf G 1/4  39D1402/2 

G 1/2 auf G 3/8  39D1402/3 

G 3/4 auf G 1/2  39D1402/4 

G 1 auf G 3/4  39D1402/5 

G 1 1/4 auf G 1  39D1402/6 

 

Einschraubstutzen 
nach 39D1403 

G 1/4  39D1403/1 

Link 

G 3/8  39D1403/2 

G 1/2  39D1403/3 

G 3/4  39D1403/4 

G 1  39D1403/5 

 

Pneumatische 
Sicherheits-Kupplung 
mit Zwangsentlüftung 
nach 39D1420 

G 1/4  39D1420/1 

Link 

G 3/8  39D1420/2 

G 1/2  39D1420/3 

G 3/4  39D1420/4 

 

Stecknippel mit 
Innengewinde  

nach 39D1422 

G 1/4  39D1422/1 

Link 

G 3/8  39D1422/2 

G 1/2  39D1422/3 

G 3/4  39D1422/4 

 

Stecknippel mit 
Aussengewinde  

nach 39D1423 

G 1/4  39D1423/1 

Link 

G 3/8  39D1423/2 

G 1/2  39D1423/3 

G 3/4  39D1423/4 

 

  

Inhaltsverzeichnis 

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4318/db-39d1392.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4318/db-39d1402.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4318/db-39d1403.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4318/db-39d1420.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4318/db-39d1422-stecknippel-ig.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/presswerk/17/de/4318/db-39d1423-stecknippel-ag.pdf
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.3 Energieübertragung 
4.3.1 Medieneinspeisung 

 

  

 
 

Medien-Einspeisungen sind in diversen Varianten in den verschiedensten Applikationen freigegeben und eingesetzt. Diese 
Vielfalt ist so nicht darstellbar. Bitte sprechen Sie uns auf Ihre Anforderung an. 

  

Inhaltsverzeichnis 
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4 Freigabeliste für Bauelemente 

4.4 Zusatzgeräte 
4.4.3 Vakuumerzeugung 

Anmerkung:   

→ Ausführung ZH13BSA-08-F02 ist freigegeben nach 39D22024/3 

→ Diverse weitere Ausführungen sind vorhanden. Bitte anfragen. 

 

Typ Bemerkung 
Anschlussgröße SMC-

Bestellnummer 
Datenblatt/CAD 

Zuluft (P) Vakuum (V) Abluft (E) 

 

Düse 1,3 mm, 
Ansaugleistung: 
max 40 l/min. 

Steck-
verbinder 
08 mm 

Steckverbinder 
08 mm 

__ ZH13BSA-08-10 Link 

Kompaktversion mit 
integriertem Schalldämpfer 
Vakuum: Max. -88 kPa 

Innengewinde 
G¼ 

__ ZH13BSA-08-F02 Link 

 

 
 

Inline Version 
Vakuum: Max. -90 kPa 

Düse 1,3 mm, 
Ansaugleistung: 
max. 40 l/min. 

Steck-
verbinder 
8 mm 

Steckverbinder 
10 mm Steck-

verbinder 
10 mm 

ZH13DSA-08-10-10 Link 

Innengewinde 
G¼ 

ZH13DSA-08-F02-10 Link 

Düse 1,5 mm, 
Ansaugleistung: 
max. 58 l/min 

Steck-
verbinder 
08 mm 

Steckverbinder 
10 mm Steck-

verbinder 
10 mm 

ZH15DSA-08-10-10 Link 

Innengewinde 
G⅜ 

ZH15DSA-08-F03-10 Link 

Düse 1,8 mm, 
Ansaugleistung: 
max. 76 l/min 

Steck-
verbinder 
10 mm 

Steckverbinder 
12 mm Steck-

verbinder 
12 mm 

ZH18DSA-10-12-12 Link 

Innengewinde 
G⅜ 

ZH18DSA-10-F03-12 Link 

Düse 2,0 mm, 
Ansaugleistung: 
max. 90 l/min 

Steck-
verbinder 
10 mm 

Steckverbinder 
12 mm Steck-

verbinder 
12 mm 

ZH20DSA-10-12-12 Link 

Innengewinde 
G½ 

ZH20DSA-10-12-12 Link 

 

Inhaltsverzeichnis 

https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=ZH13BSA-08-10
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=ZH13BSA-08-F02
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=ZH13DSA-08-10-10
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=ZH13DSA-08-F02-10
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=ZH15DSA-08-10-10
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=ZH15DSA-08-F03-10
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=ZH18DSA-10-12-12
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=ZH18DSA-10-F03-12
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=ZH20DSA-10-12-12
https://www.smc.eu/de-de/reference?quote=ZH20DSA-10-12-12

