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Cilindros SMC
Guia rapida de seleccion de accesorios

Series C85, C(P)96, C55, CQ2, CG1
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Didmetro © @ @ @ 6 ® @

cilindro Acero Aluminio
fO C85F10 C85C10 C85L10A C85L10B C85T10 GKM4-8 KJ4D JA-10-4-070 -
i: C85F16 C85C16 C85L16A C85L16B C85T16 GKM6-12 KJ6D JA15-6-100 -
20 C85F25 C85C25 C85L25A (85258 C85T25 —nMe16 KI8D JA208125 JC208125
25 GKM10-20 KJ10D JA30-10-125 JC30-10-125
Unidades/referencia 1 1 1 2 1 1 1 1 1
. i3 ) .
N ) rm = R
uy L) = ') ——
LJ i Das o\g
(© Regulador de caudal Modelo esténdar Modelo estandar con indicador
Sistemareg. salida Sistemareg. entrada Sistema reg. salida Sistema reg. entrada
@ Cilindro [mm] Conexidén cilindro Conexién Tubo @ Referencia Referencia Referencia Referencia
2 AS1201F-M5-02A AS1211F-M5-02A  AS1201FS-M5-02A  AS1211FS-M5-02A
2101216 M5 3,2 AS1201F-M5-23A AS1211F-M5-23A  AS1201FS-M5-23A  AS1211FS-M5-23A
e 4 AS1201F-M5-04A AS1211F-M5-04A  AS1201FS-M5-04A  AS1211FS-M5-04A
6 AS1201F-M5-06A AS1211F-M5-06A  AS1201FS-M5-06A  AS1211FS-M5-06A
3,2 AS2201F-01-23SA AS2211F-01-23SA AS2201FS-01-23SA  AS2211FS-01-23SA
4 AS2201F-01-04SA AS2211F-01-04SA  AS2201FS-01-04SA  AS2211FS-01-04SA
20/25 G1/8 6 AS2201F-01-06SA AS2211F-01-06SA  AS2201FS-01-06SA  AS2211FS-01-06SA
8 AS2201F-01-08SA AS2211F-01-08SA  AS2201FS-01-08SA  AS2211FS-01-08SA
10 AS2201F-01-10SA AS2211F-01-10SA  AS2201FS-01-10SA  AS2211FS-01-10SA
. 2z ~ 7
Sistema Sistema

? M reg. salida reg. entrada
7 ®



Guia rapida de seleccion de accesorios para cilindros SMC f«‘Ss’<\\g@ﬂ

Cilindros 1ISO6432 serie C85

» oo
Detector magnético =
¢ @ @
Cilindro Banda Adaptador

8 BJ2-008

10 BJ2-010

12 BJ2-012 BI3-1

16 BJ2-016

20 BM2-020

25 BM2-025
Detector magnético
Referencia Tipo Cable  Longitud Conector Led Proteccion polaridad inversa Proteccion cortocircuitos Otros
D-A90 Reed 2 hilos 0,5m No No No - -
D-A90L Reed 2 hilos 3m No No No - -
D-A90-M8(F) Reed 2 hilos 0,5m M8 (3pines) No No - -
D-A93 Reed 2 hilos 0,5m No Si Si - -
D-A93L Reed 2 hilos 3m No Si Si - -
D-A93-M8(F) Reed 2 hilos 0,5m M8 (3pines) Si Si - -
D-M9P Estado sélido 3 hilosPNP  0,5m No Si Si Si -
D-M9PL Estado sdlido 3 hilos PNP 3m No Si Si Si -
D-M9PSAPC-595 Estado sélido 3hilosPNP  0,2m M8 (3 pines)  Si Si Si -
D-M9PWL Estado sélido 3 hilos PNP 3m No Bicolor Si Si Led Bicolor para facil ajuste
D-M9PW-MS8(F) Estado sélido 3 hilosPNP  0,5m M8 (3 pines) Bicolor Si Si Led Bicolor para facil ajuste
D-M9PA Estado sélido 3 hilosPNP  0,5m No Bicolor Si Si Resistencia a salpicaduras
D-M9PAL Estado sélido 3 hilos PNP 3m No Bicolor Si Si Resistencia a salpicaduras
D-M9PASAPC  Estado sélido 3 hilosPNP  0,5m M8 (3 pines) Bicolor Si Si Resistencia a salpicaduras

Mas opciones disponibles. Consultar con SMC para otras configuraciones de longitud de cable y/o conector eléctrico

O



Diametro

dlindro © @ ® ® 6 & O ®
32 L5032 D5032 (C5032 DS5032 (CS5032 F5032 ES5032 ES5032 KJ10D GKM10-20
40 L5040 D5040 C5040 DS5040 (CS5040 F5040 ES5040 ES5040 KJ12D GKM12-24
50 L5050 D5050 C5050 DS5050 (CS5050 F5050 ES5050 ES5050 KJ16D GKM16-32
63 L5063 D5063 (C5063 DS5063 (CS5063 F5063 E5063 ES5063 KJ16D GKM16-32
80 L5080 D5080 (C5080 DS5080 (CS5080 F5080 ES5080 ES5080 KJ20D GKM20-40
100 L5100 D5100 C5100 DS5100 CS5100 F5100 E5100 ES5100 KJ20D GKM20-40
125 L5125 D5125 (5125 DS5125 (CS5125 F5125 E5125 ES5125 KJ27D GKM30-54
Unidades/referencia 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Diametro @ @ @ @
cilindro Acero Aluminio
32 JA30-10-125 JC30-10-125 - - -
40 JA40-12-125 JC40-12-125  Z1R00161-CP9640-24 C95-S04 TB5040-CEK00043
50 JA50-16-150 JC50-16-150  Z1R00162-CP9650-24 C95-S04 TB5050
63 JA50-16-150 JC50-16-150  Z1R00163-CP9663-24 C95-S06 TB5063-CEK00043
80 JAH50-20-150 - Z1R00164-CP9680-24 C95-S06 TB5080-CEK00043
100 JAH50-20-150 - - - -
125 JA125-27-200 - - - -

Unidades/referencia

1

1

1 2 2

2 S\NC.



Guia rapida de seleccion de accesorios para cilindros SMC

Cilindros 1ISO15552 serie CP96

@ Regulador de caudal

@ Regulador de caudal

@ Cilindro [mm] Conexién cilindro Conexién Tubo @

!

f—

o

Sistema

reg. salida

~
}—{,J

Sistema
reg. entrada

Detector magnético

o

em
Y

Modelo estandar

o

V]

D)

i}

-
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Modelo estandar con indicador

Sistemareg. salida Sistemareg. entrada

Sistema reg. salida

Sistema reg. entrada

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

3,2

AS2201F-01-23SA

AS2211F-01-23SA

AS2201FS-01-23SA

AS2211FS-01-23SA

4

AS2201F-01-04SA

AS2211F-01-04SA

AS2201FS-01-04SA

AS2211FS-01-04SA

6

AS2201F-01-06SA

AS2211F-01-06SA

AS2201FS-01-06SA

AS2211FS-01-06SA

8

AS2201F-01-08SA

AS2211F-01-08SA

AS2201FS-01-08SA

AS2211FS-01-08SA

10

AS2201F-01-10SA

AS2211F-01-10SA

AS2201FS-01-10SA

AS2211FS-01-10SA

3,2

AS2201F-02-23SA

AS2211F-02-23SA

AS2201FS-02-23SA

AS2211FS-02-23SA

4

AS2201F-02-04SA

AS2211F-02-04SA

AS2201FS-02-04SA

AS2211FS-02-04SA

6

AS2201F-02-06SA

AS2211F-02-06SA

AS2201FS-02-06SA

AS2211FS-02-06SA

8

AS2201F-02-08SA

AS2211F-02-08SA

AS2201FS-02-08SA

AS2211FS-02-08SA

10

AS2201F-02-10SA

AS2211F-02-10SA

AS2201FS-02-10SA

AS2211FS-02-10SA

6

AS3201F-03-06SA

AS3211F-03-06SA

AS3201FS-03-06SA

AS3211FS-03-06SA

AS3201F-03-08SA

AS3211F-03-08SA

AS3201FS-03-08SA

AS3211FS-03-08SA

AS3201F-03-10SA

AS3211F-03-10SA

AS3201FS-03-10SA

AS3211FS-03-10SA

AS3201F-03-12S5A

AS3211F-03-12S5A

AS3201FS-03-12SA

AS3211FS-03-12SA

AS4201F-04-10SA

AS4211F-04-10SA

AS4201FS-04-10SA

AS4211FS-04-10SA

32 G1/8
40/50 G1/4
63/80 G3/8

100/125 G1/2

AS4201F-04-12SA

AS4211F-04-12S5A

AS4201FS-04-12SA

AS4211FS-04-12SA

AS4201F-04-16SA

AS4211F-04-16SA

AS4201FS-04-16SA

AS4211FS-04-16SA

Detector magnético. Montaje directo para todos los diametros

Referencia Tipo Cable Longitud Conector Led Proteccion polaridad inversa Proteccion cortocircuitos Otros

D-A90 Reed 2 hilos 0,5m No No No - -

D-A90L Reed 2 hilos 3m No No No - -
D-A90-M8(F) Reed 2 hilos 0,5m M8 (3pines) No No - -

D-A93 Reed 2 hilos 0,5m No Si Si - -

D-A93L Reed 2 hilos 3m No Si Si - -
D-A93-M8(F) Reed 2 hilos 0,5m M8 (3pines) Si Si - -

D-M9P Estado sélido 3 hilos PNP  0,5m No Si Si Si -

D-M9PL Estado sélido 3 hilos PNP 3m No Si Si Si -
D-M9PSAPC-595 Estado sdlido 3hilosPNP  0,2m M8 (3 pines) Si Si Si -

D-M9PW Estado sdlido 3 hilosPNP  0,5m No Bicolor Si Si Led Bicolor para facil ajuste
D-M9PWL Estado sélido 3 hilos PNP 3m No Bicolor Si Si Led Bicolor para facil ajuste
D-M9PW-MB8(F) Estado sélido 3hilosPNP  0,5m M8 (3 pines) Bicolor Si Si Led Bicolor para facil ajuste
D-M9PA Estado sélido 3 hilosPNP  0,5m No Bicolor Si Si Resistencia a salpicaduras
D-M9PAL Estado sdlido 3 hilos PNP 3m No Bicolor Si Si Resistencia a salpicaduras
D-M9PASAPC Estado sdélido 3hilosPNP  0,5m M8 (3 pines) Bicolor Si Si Resistencia a salpicaduras

Més opciones disponibles. Consultar con SMC para otras configuraciones de longitud de cable y/o conector eléctrico

2 S\NC.



Diametro

dlindro © @ ®& ® 66 6 ®
32 L5032 D5032 (C5032 DS5032 (CS5032 F5032 ES5032 ES5032 KJ10D GKM10-20
40 L5040 D5040 (C5040 DS5040 (CS5040 F5040 ES5040 ES5040 KJ12D GKM12-24
50 L5050 D5050 C5050 DS5050 (CS5050 F5050 ES5050 ES5050 KJ16D GKM16-32
63 L5063 D5063 (C5063 DS5063 (CS5063 F5063 E5063 ES5063 KJ16D GKM16-32
80 L5080 D5080 (C5080 DS5080 (CS5080 F5080 ES5080 ES5080 KJ20D GKM20-40
100 L5100 D5100 C5100 DS5100 CS5100 F5100 E5100 ES5100 KJ20D GKM20-40
125 L5125 D5125 (5125 DS5125 (CS5125 F5125 E5125 ES5125 KJ27D GKM30-54
Unidades/referencia 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Diametro @ @ @ @
cilindro Acero Aluminio
32 JA30-10-125 JC30-10-125 C95-S03 TB5032-CEK00043
40 JA40-12-125 JC40-12-125 C95-504 TB5040-CEK00043
Consulte con SMC
50 JA50-16-150 JC50-16-150 para definir C95-504 TB5050
63 JA50-16-150 JC50-16-150 la posicién del C95-S06 TB5063-CEK00043
80 JAH50-20-150 - mufion C95-506 TB5080-CEK00043
100 JAH50-20-150 - C95-510 TB5100-CEK00043
125 JA125-27-200 - - TB5125-CEK00043
Unidades/referencia 1 1 2 2

2 S\NC.



Guia rapida de seleccion de accesorios para cilindros SMC

Cilindros 1ISO15552 serie C96

@ Regulador de caudal

o
Detector magnético -
(Ver tablainferior)
@ Fijacién detector magnético
1)) Adaptador
32,40 BMBS5-032
50, 63 BA7-040
80, 100 BA7-063
125 BA7-080
i - v i -
] o
.\ .1 .3 - E
N i =3 D) -
Ay < — “:’- f'] I| .\ =
o [A ~ — = v

Sistema
reg. salida

Sistema
reg. entrada

@ Cilindro [mm] Conexién cilindro Conexién Tubo @

Modelo estandar

Modelo estandar con indicador

Sistemareg. salida Sistemareg. entrada Sistema reg. salida

Sistema reg. entrada

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

3,2 AS2201F-01-23SA AS2211F-01-23SA  AS2201FS-01-23SA  AS2211FS-01-23SA

4 AS2201F-01-04SA AS2211F-01-04SA  AS2201FS-01-04SA  AS2211FS-01-04SA

32 G1/8 6 AS2201F-01-06SA AS2211F-01-06SA  AS2201FS-01-06SA  AS2211FS-01-06SA

8 AS2201F-01-08SA AS2211F-01-08SA  AS2201FS-01-08SA  AS2211FS-01-08SA

10 AS2201F-01-10SA AS2211F-01-10SA  AS2201FS-01-10SA  AS2211FS-01-10SA

3,2 AS2201F-02-23SA AS2211F-02-23SA  AS2201FS-02-23SA  AS2211FS-02-23SA

4 AS2201F-02-04SA AS2211F-02-04SA  AS2201FS-02-04SA  AS2211FS-02-04SA

40/50 G1/4 6 AS2201F-02-06SA AS2211F-02-06SA  AS2201FS-02-06SA  AS2211FS-02-06SA
8 AS2201F-02-08SA AS2211F-02-08SA  AS2201FS-02-08SA  AS2211FS-02-08SA

10 AS2201F-02-10SA AS2211F-02-10SA  AS2201FS-02-10SA  AS2211FS-02-10SA

6 AS3201F-03-06SA AS3211F-03-06SA  AS3201FS-03-06SA  AS3211FS-03-06SA

63/80 G3/8 8 AS3201F-03-08SA AS3211F-03-08SA  AS3201FS-03-08SA  AS3211FS-03-08SA
10 AS3201F-03-10SA AS3211F-03-10SA  AS3201FS-03-10SA  AS3211FS-03-10SA

12 AS3201F-03-12S5A AS3211F-03-12SA  AS3201FS-03-12SA  AS3211FS-03-12SA

10 AS4201F-04-10SA AS4211F-04-10SA  AS4201FS-04-10SA  AS4211FS-04-10SA

100/125 G1/2 12 AS4201F-04-12SA AS4211F-04-12SA  AS4201FS-04-12SA  AS4211FS-04-12SA
16 AS4201F-04-16SA AS4211F-04-16SA  AS4201FS-04-16SA  AS4211FS-04-16SA

Detector magnético. Montaje directo para todos los diametros

Referencia Tipo Cable Longitud Conector Led Proteccion polaridad inversa Proteccion cortocircuitos Otros

D-A90 Reed 2 hilos 0,5m No No No - -

D-A90L Reed 2 hilos 3m No No No - -
D-A90-M8(F) Reed 2 hilos 0,5m M8 (3pines) No No - -

D-A93 Reed 2 hilos 0,5m No Si Si - -

D-A93L Reed 2 hilos 3m No Si Si - -
D-A93-M8(F) Reed 2 hilos 0,5m M8 (3pines) Si Si - -

D-M9P Estado sélido 3 hilos PNP  0,5m No Si Si Si -

D-M9PL Estado sélido 3 hilos PNP 3m No Si Si Si -
D-M9PSAPC-595 Estado sdlido 3hilosPNP  0,2m M8 (3 pines) Si Si Si -

D-M9PW Estado sdlido 3 hilosPNP  0,5m No Bicolor Si Si Led Bicolor para facil ajuste
D-M9PWL Estado sélido 3 hilos PNP 3m No Bicolor Si Si Led Bicolor para facil ajuste
D-M9PW-MB8(F) Estado sélido 3hilosPNP  0,5m M8 (3 pines) Bicolor Si Si Led Bicolor para facil ajuste
D-M9PA Estado sélido 3 hilosPNP  0,5m No Bicolor Si Si Resistencia a salpicaduras
D-M9PAL Estado sdlido 3 hilos PNP 3m No Bicolor Si Si Resistencia a salpicaduras
D-M9PASAPC Estado sdélido 3hilosPNP  0,5m M8 (3 pines) Bicolor Si Si Resistencia a salpicaduras

Més opciones disponibles. Consultar con SMC para otras configuraciones de longitud de cable y/o conector eléctrico

SMC.

O



Didmetro @ ©) ® @ ® ® ® @
cilindro Acero Aluminio
20 C55-L020 C55-F020 C55-C020 KJ8D GKMB8-16 JA20-8-125 - JB25-6-100
25 C55-1L025 (C55-F025 C55-C025 KJ8D GKMB8-16 JA20-8-125 - JB25-6-100
32 C55-1032 (C55-F032 C55-C032 KJ1I0D GKM10-20 JA30-10-125 JC30-10-125 JB40-8-125
40 C55-1L040 (C55-F040 (C55-C040 KJ1I0D GKM10-20 JA30-10-125 JC30-10-125 JB40-8-125
50 C55-L050 C55-F050 C55-C050 KJ12D GKM12-24 JA40-12-125 JC40-12-125 JB63-10-150
63 C55-L063 (C55-F063 C55-C063 KJ12D  GKM12-24 JA40-12-125 JC40-12-125 JB63-10-150
80 C55-1L080 (C55-F080 C55-C080 KJ16D  GKM16-32 JAS50-16-150 JC50-16-150 -
100 C55-L100 C55-F100 (C55-C100 KJ16D  GKM16-32 JAS50-16-150 JC50-16-150 -
Unidades/referencia 2 1 1 1 1 1 1 1
- .
- ,&? -
v L Y@ Ya 'Ei

Sistema
reg. salida

Sistema
reg. entrada

Regulador de caudal

Modelo estandar

Modelo estandar con indicador

Sistemareg. salida Sistemareg. entrada

Sistemareg. salida Sistemareg. entrada

@ Cilindro [mm] Conexidn cilindro Conexién Tubo @

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

2 AS1201F-M5-02A AS1211F-M5-02A  AS1201FS-M5-02A  AS1211FS-M5-02A

20125 M5 3,2 AS1201F-M5-23A AS1211F-M5-23A  AS1201FS-M5-23A  AS1211FS-M5-23A

4 AS1201F-M5-04A AS1211F-M5-04A  AS1201FS-M5-04A  AS1211FS-M5-04A

6 AS1201F-M5-06A AS1211F-M5-06A  AS1201FS-M5-06A  AS1211FS-M5-06A

3,2 AS2201F-01-23SA AS2211F-01-23SA  AS2201FS-01-23SA  AS2211FS-01-23SA

32/40 4 AS2201F-01-04SA AS2211F-01-04SA  AS2201FS-01-04SA  AS2211FS-01-04SA

50/63 G1/8 6 AS2201F-01-065A AS2211F-01-06SA  AS2201FS-01-06SA  AS2211FS-01-06SA

80/100 8 AS2201F-01-08SA AS2211F-01-085A  AS2201FS-01-08SA  AS2211FS-01-08SA
10 AS2201F-01-10SA AS2211F-01-10SA  AS2201FS-01-10SA  AS2211FS-01-10SA

2 S\NC.



(9) Detector magnético. Montaje directo para todos los didmetros

Referencia Tipo Cable Longitud Conector Led Proteccion polaridad inversa Proteccidn cortocircuitos Otros

D-A90 Reed 2 hilos 0,5m No No No - -

D-A90L Reed 2 hilos 3m No No No - -
D-A90-M8(F) Reed 2 hilos 0,5m M8 (3pines) No No - -

D-A93 Reed 2 hilos 0,5m No Si Si - -

D-A93L Reed 2 hilos 3m No Si Si - -
D-A93-M8(F) Reed 2 hilos 0,5m M8 (3pines) Si Si - -

D-M9P Estado sélido 3 hilosPNP  0,5m No Si Si Si -

D-M9PL Estado sélido 3 hilos PNP 3m No Si Si Si -
D-M9PSAPC-595 Estado sélido 3hilosPNP  0,2m M8(3pines) Si Si Si -

D-M9PWL Estado sélido 3 hilos PNP 3m No Bicolor Si Si Led Bicolor para facil ajuste
D-M9PW-M8(F) Estado sélido 3 hilosPNP  0,5m M8 (3 pines) Bicolor Si Si Led Bicolor para fécil ajuste
D-M9PA Estado sélido 3 hilosPNP  0,5m No Bicolor Si Si Resistencia a salpicaduras
D-M9PAL Estado s6lido 3 hilos PNP 3m No Bicolor Si Si Resistencia a salpicaduras
D-M9PASAPC  Estado sélido 3 hilosPNP  0,5m M8 (3 pines) Bicolor Si Si Resistencia a salpicaduras

Mas opciones disponibles. Consultar con SMC para otras configuraciones de longitud de cable y/o conector eléctrico

O



Diametro Deteccion @ @ @ @ @ @

cilindro magnética
12 Sin deteccion ca-lo1? CQ-FO12 CQ-DO12 Q€012 1-GO12  Y-GO12
Con deteccién CQ-1z012
16 Sin deteccion ca-lote CQ-FOI16 C€Q-D016  CQ-CO16  I-ZOISA Y-ZOISA
Con deteccién CQ-Lz016
20 Sin deteccion €Q 1020 CQ-F020 CQ-DO20  CQ-C020  1-GO2  Y-GO2
Con deteccién CQ-L7020
25 Sin deteccion calon CQ-FO25 QD025 C€Q-C025 1-G03  Y-GO3
Con deteccién CQ-LZ025
32 cQ-L032 CQ-F032 CQ-D032  C€Q-C032 aod Y.G0a
40 CQ-L040 CQ-FO40 CQ-DO40  CQ-C040
50 €Q-L050 CQ-FO50 CQ-DOS0___ €Q-C050 LG05  V.GO5
63 ca-L063 CQ-F063 CQ-D063  CQ-C063
80 CQ-L080 CQ-F080 CQ-DO80  CQ-C080 -G08 Y-G08
100 €Q-L100 CQ-F100 QD100 CQ-C100 G100 Y-G10
Unidades/referencia 1 1 1 1 1 1
Excepto modelos LZ (2)
Diametro @ @ @ @ @
cilindro Acero Aluminio
12 JA15-5-080 - JB12-03-150 - - - NTMOISA  IV-GO12
16 JA15-6-100 - JBI64070 - - - NTOIA V015
20 JA20-8125 __ JC208-125 _ JB205-080 - - - NT02 V-G
25 JA30-10-125 _ JC30-10-125 _ JB25-6-100 - - - NT03  IV-GO3
ig JA40-14-150  JCAO-14-150  JBAO-8-125 YU-03  YA-03 YB-03 NT-04  IV-GO4
:g JA63-18-150  JC63-18-150  JB63-10-150 YU-05  YA-05 YB-05 NT-05  IV-GOS
80 JA80-22-150 - JB80-16-200 YU-08  YA08 YB0B NT-08  IY-GO8
100 JA100-26-150 - JBI0020250 YU-10 YA10 YB10 NT-10 _ IV-GIO
Unidades/ref. 1 1 1 1 1 1

2 S\NC.



Guia rapida de seleccion de accesorios para cilindros SMC

) Regulador de caudal

@ Cilindro [mm)]

Sistema
reg. salida r

Conexidn
cilindro

Sistema

D)) <}

Modelo estandar

V'

i )

Ya

e
o

Sy

Modelo estandar con indicador

eg. entrada

Sistema reg. salidaistema reg. entrad

Sistema reg. salida

Sistema reg. entrada

Conexién Tubo @

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

12/16/20/25

2

AS1201F-M5-02A

AS1211F-M5-02A

AS1201FS-M5-02A

AS1211FS-M5-02A

M5

3,2

AS1201F-M5-23A

AS1211F-M5-23A

AS1201FS-M5-23A

AS1211FS-M5-23A

4

AS1201F-M5-04A

AS1211F-M5-04A

AS1201FS-M5-04A

AS1211FS-M5-04A

6

AS1201F-M5-06A

AS1211F-M5-06A

AS1201FS-M5-06A

AS1211FS-M5-06A

32/40

3,2

AS2201F-01-23SA

AS2211F-01-23SA

AS2201FS-01-23SA

AS2211FS-01-23SA

4

AS2201F-01-04SA

AS2211F-01-04SA

AS2201FS-01-04SA

AS2211FS-01-04SA

G1/8

6

AS2201F-01-06SA

AS2211F-01-06SA

AS2201FS-01-06SA

AS2211FS-01-06SA

8

AS2201F-01-08SA

AS2211F-01-08SA

AS2201FS-01-08SA

AS2211FS-01-08SA

10

AS2201F-01-10SA

AS2211F-01-10SA

AS2201FS-01-10SA

AS2211FS-01-10SA

50/63

AS2201F-02-23SA

AS2211F-02-23SA

AS2201FS-02-23SA

AS2211FS-02-23SA

AS2201F-02-04SA

AS2211F-02-04SA

AS2201FS-02-04SA

AS2211FS-02-04SA

G1/4

AS2201F-02-06SA

AS2211F-02-06SA

AS2201FS-02-06SA

AS2211FS-02-06SA

AS2201F-02-08SA

AS2211F-02-08SA

AS2201FS-02-08SA

AS2211FS-02-08SA

80/100

AS3201F-03-06SA

AS3211F-03-06SA

AS3201FS-03-06SA

AS3211FS-03-06SA

G3/8

AS3201F-03-08SA

AS3211F-03-08SA

AS3201FS-03-08SA

AS3211FS-03-08SA

AS3201F-03-10SA

AS3211F-03-10SA

AS3201FS-03-10SA

AS3211FS-03-10SA

AS3201F-03-12SA

AS3211F-03-12SA

AS3201FS-03-12SA

AS3211FS-03-12SA

Detector magnético. Montaje directo para todos los diametros

Referencia Tipo Cable Longitud Conector Led Proteccion polaridad inversa Proteccion cortocircuitos Otros

D-A90 Reed 2 hilos 0,5m No No No - -

D-A90L Reed 2 hilos 3m No No No - -
D-A90-M8(F) Reed 2 hilos 0,5m M8 (3pines) No No -

D-A93 Reed 2 hilos 0,5m No Si Si -

D-A93L Reed 2 hilos 3m No Si Si - -
D-A93-M8(F) Reed 2 hilos 0,5m M8 (3pines) Si Si - -

D-M9P Estado sélido 3 hilos PNP  0,5m No Si Si Si -

D-M9PL Estado sélido 3 hilos PNP 3m No Si Si Si -
D-M9PSAPC-595 Estado sdlido 3hilosPNP  0,2m M8 (3 pines)  Si Si Si -

D-M9PW Estado sélido 3 hilosPNP  0,5m No Bicolor Si Si Led Bicolor para facil ajuste
D-M9PWL Estado sélido 3 hilos PNP 3m No Bicolor Si Si Led Bicolor para facil ajuste
D-M9PW-MB8(F) Estado sélido 3hilosPNP  0,5m  M8(3 pines) Bicolor Si Si Led Bicolor para facil ajuste
D-M9PA Estado sélido 3 hilosPNP  0,5m No Bicolor Si Si Resistencia a salpicaduras
D-M9PAL Estado sélido 3 hilos PNP 3m No Bicolor Si Si Resistencia a salpicaduras
D-M9PASAPC Estado sélido 3 hilosPNP  0,5m M8 (3 pines) Bicolor Si Si Resistencia a salpicaduras

Més opciones disponibles. Consultar con SMC para otras configuraciones de longitud de cable y/o conector eléctrico

2 S\NC.




Guia rapida de seleccion de accesorios para cilindros SMC f«‘Ss’<\\g@ﬂ

Cilindros serie CG1

Didmetro ® @ ® @ ® ® O @ ®@ ®@
cilindro Acero Aluminio
20 CG-L020 CG-F020 CG-T020 CG-D020 CG-020-24A 1-GO2  Y-GO2 BMA3-020 JB16-4-070  JA20-8-125  JC20-8-125
25 CG-L025 CG-F025 CG-T025 CG-D025 CG-025-24A 1-GO3  Y-GO3 BMA3-025  JB20-5-080  JA30-10-125 JC30-10-125
32 CG-L032 CG-F032 CG-T032 CG-D032 CG-032-24A |-GO3 Y-GO3 BMA3-032 JB25-6-100 JA30-10-125 JC30-10-125
40 CG-L040 CG-F040 CG-T040 CG-D040 CG-040-24A 1-GO4  Y-GO4 BMA3-040  JB40-8-125 JA40-14-150 JC40-14-150
50 CG-L050 CG-F050 CG-TO50 CG-D05S0 CG-050-24A  1-GO5  Y-GO5 BMA3-050 JB63-10-150 JA63-18-150 JC63-18-150
63 CG-L063 CG-F063 CG-T063 CG-D063 CG-063-24A 1-GO5  Y-GO5 BMA3-063 JB63-10-150 JA63-18-150 JC63-18-150
80 CG-L080 CG-F080 — CG-D080 CG-080-24A 1-G0O8 Y-G08 BA-08 - JA80-22-150 -
100 CG-L100 CG-F100 — CG-D100 CG-100-24A 1-G10  Y-G10 BA-10 - JA100-26-150 -
Unidades/referencia 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

@ Detector magnético

Referencia Tipo Cable Longitud Conector Led Proteccion polaridad inversa  Proteccidn cortocircuitos Otros

D-A90 Reed 2 hilos 0,5m No No No - -

D-A90L Reed 2 hilos 3m No No No - -
D-A90-M8(F) Reed 2 hilos 0,5m M8(3pines) No No - -

D-A93 Reed 2 hilos 0,5m No Si Si - -

D-A93L Reed 2 hilos 3m No Si Si - -
D-A93-M8(F) Reed 2 hilos 0,5m M8(3pines) Si Si - -

D-M9P Estado sélido 3 hilosPNP_ 0,5m No Si Si Si -

D-M9PL Estado sélido 3 hilos PNP 3m No Si Si Si -
D-M9PSAPC-595 Estado solido 3 hilosPNP  0,2m M8 (3 pines)  Si Si Si -

D-M9PWL Estado s6lido 3 hilos PNP 3m No Bicolor Si Si Led Bicolor para facil ajuste
D-M9PW-MS(F) Estado s6lido 3 hilosPNP  0,5m M8 (3 pines) Bicolor Si Si Led Bicolor para facil ajuste
D-M9PA Estado sélido 3 hilosPNP  0,5m No Bicolor Si Si Resistencia a salpicaduras
D-M9PAL Estado so6lido 3 hilos PNP 3m No Bicolor Si Si Resistencia a salpicaduras
D-M9PASAPC Estado sélido 3 hilosPNP  0,5m M8 (3 pines) Bicolor Si Si Resistencia a salpicaduras

Mas opciones disponibles. Consultar con SMC para otras configuraciones de longitud de cable y/o conector eléctrico

r
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Regulador de caudal

@ Cilindro [mm]

F/ £ ~ i
Sistema

reg. salida

Conexion cilindro onexién Tubo!

Sistema
reg. entrada

o

~

D)) C 5

~—

Modelo estandar

i |

V]

o):;

Modelo estandar con indicador

Sistema reg. salida Sistema reg. entrada

Sistema reg. salida Sistemareg. entrada

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

20%/25*

M5

2

AS1201F-M5-02A

AS1211F-M5-02A

AS1201FS-M5-02A

AS1211FS-M5-02A

3.2

AS1201F-M5-23A

AS1211F-M5-23A

AS1201FS-M5-23A

AS1211FS-M5-23A

4

AS1201F-M5-04A

AS1211F-M5-04A

AS1201FS-M5-04A

AS1211FS-M5-04A

6

AS1201F-M5-06A

AS1211F-M5-06A

AS1201FS-M5-06A

AS1211FS-M5-06A

20%/25*/32/40

G1/8

3.2

AS2201F-01-23SA

AS2211F-01-235A

AS2201FS-01-23SA

AS2211FS-01-235A

E~Y

AS2201F-01-04SA

AS2211F-01-04SA

AS2201FS-01-04SA

AS2211FS-01-04SA

a

AS2201F-01-06SA

AS2211F-01-06SA

AS2201FS-01-06SA

AS2211FS-01-06SA

0o

AS2201F-01-08SA

AS2211F-01-08SA

AS2201FS-01-08SA

AS2211FS-01-085A

10

AS2201F-01-10SA

AS2211F-01-10SA

AS2201FS-01-10SA

AS2211FS-01-10SA

50/63

G1/4

3,2

AS2201F-02-23SA

AS2211F-02-23SA

AS2201FS-02-23SA

AS2211FS-02-23SA

AS2201F-02-04SA

AS2211F-02-04SA

AS2201FS-02-04SA

AS2211FS-02-04SA

AS2201F-02-06SA

AS2211F-02-06SA

AS2201FS-02-06SA

AS2211FS-02-06SA

AS2201F-02-08SA

AS2211F-02-08SA

AS2201FS-02-08SA

AS2211FS-02-08SA

10

AS2201F-02-10SA

AS2211F-02-10SA

AS2201FS-02-10SA

AS2211FS-02-10SA

80

G3/8

(o))

AS3201F-03-06SA

AS3211F-03-06SA

AS3201FS-03-06SA

AS3211FS-03-065A

(o]

AS3201F-03-08SA

AS3211F-03-08SA

AS3201FS-03-08SA

AS3211FS-03-08SA

10

AS3201F-03-10SA

AS3211F-03-10SA

AS3201FS-03-10SA

AS3211FS-03-10SA

12

AS3201F-03-12SA

AS3211F-03-12SA

AS3201FS-03-12SA

AS3211FS-03-12SA

100

G1/2

10

AS4201F-04-10SA

AS4211F-04-10SA

AS4201FS-04-10SA

AS4211FS-04-10SA

12

AS4201F-04-12SA

AS4211F-04-12SA

AS4201FS-04-12SA

AS4211FS-04-12SA

16

AS4201F-04-16SA

AS4211F-04-165A

AS4201FS-04-16SA

AS4211FS-04-165A

*) Los cilindros de la serie CG1 3#20Y 25mm con opcién de rosca R tienen las conexiones de 1/8 y con opcién de rosca TF (G) tieneN las conexiones M5

2 S\NC.



WWW.SMmC.eu

Para mas informacidén contacte con:

SMC Espania, S.A.
Zuazobidea, 14. Pol.Ind.Jundiz
01015 Vitoria

Tel. 902 255 255

Fax. 94518 41 24

Siguenos en facebook:
http://www.facebook.com/SMC.Spain.Portugal




