
Unidades de mantenimiento SMC
Serie ACS-D



(*1) Presostato digital ISE35.
(*2) Presostato digital ISE20B-L-01-W.
(*3) Caudalímetro PF3A80*H-L2.
(*4) Caudalímetro PF3A70*H-L3.
(*5) Caudalímetro PF3A70*H-L4.
(*6) Si cualquiera de estos elementos va en la última posición, se le añade un adaptador de tubería.

Unidades de mantenimiento 
Serie ACS-DForma de pedido

Símbolo Descripción


Tamaño del cuerpo

20 30 40

 Tipo de regulador W Filtro-regulador   

 Tamaño de  
conexión

02 1/4  – –
03 3/8 –  –
04 1/2 – – 

 Opción para  
medir la presión

- Sin opción   
E Manómetro integrado   
M Manómetro bicolor   
E3 Presostato digital integrado (PNP)(*1)   
EL Presostato digital IO-Link(*2)   

 Opción para medir
caudal y otros (*6)

- Sin opción   
8L2 Medición de caudal, presión y temperatura, salida IO-LINK + PNP(*3) –  
7L3 Medición de caudal, salida IO-LINK y tensión (0-10V)(*4) –  
7L4 Medición de caudal, salida IO-LINK y corriente (4-20mA)(*5) –  


Válvula manual de 
3 vías de corte y 

descarga de presión

- Sin válvula   
V Válvula VHS a la salida   
V1 Válvula VHS a la entrada   


Electroválvula  

de 3 vías de corte  
y descarga de 

presión (*6)

- Sin electroválvula   
E Válvula de corte VP*46E –  

ES Válvula de corte VP*46E + arranque progresivo –  
S Válvula de corte VP*46 con despresurización segura –  

SS Válvula de corte VP*46 con despresurización segura y arranque progresivo –  
D Válvula de corte VP*46 con doble despresurización segura –  

DS Válvula de corte VP*46 con doble despresurización segura y arranque progresivo –  

 Tensión y conector 
eléctrico

- Sin electroválvula   
5DZ 24 VDC, Conector DIN, supresor de picos –  

 Opciones  
especiales

- Sin opción especial   
X Resistencia mejorada a la corrosión   
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Ejemplo de  
combinaciones

£ Tamaño y rosca de conexión

Para otras combinaciones y opciones ver 
forma de pedido o consultar con SMC.

ACS£W-F£EL-8L2-V-D ACS£W-F£EL-V-D

+ Filtro-regulador
+ Flujostato digital
+ Válvula manual

+ Filtro-regulador
+ Válvula manual

ACS£W-F£EL-V1-ES-5DZ-D ACS£W-F£EL-V1-DS-5DZ-D

+ Válvula manual
+ Filtro-regulador
+ Electroválvula con apertura progresiva

+ Válvula manual 
+ Filtro-regulador
+ Electroválvula doble de seguridad con apertura progresiva

ACS£W-F£EL-8L2-V1-ES-5DZ-D ACS£W-F£EL-8L2-V1-DS-5DZ-D

+ Válvula manual
+ Filtro-regulador
+ Flujostato digital
+ Electroválvula con apertura progresiva

+ Válvula manual 
+ Filtro-regulador
+ Flujostato digital 
+ Electroválvula doble de seguridad con apertura progresiva



Unidades de mantenimiento 
Serie ACS-D

£ Tamaño y rosca de conexión

ACS£W-F£EL-8L2-D

+ Filtro-regulador
+ Flujostato digital

ACS£W-F£EL-ES-5DZ-D ACS£W-F£EL-DS-5DZ-D

+ Filtro-regulador
+ Electroválvula con apertura progresiva

+ Filtro-regulador
+ Electroválvula doble de seguridad con apertura progresiva

ACS£W-F£EL-8L2-ES-5DZ-D ACS£W-F£EL-8L2-DS-5DZ-D 

+ Filtro-regulador
+ Flujostato digital
+ Electroválvula con apertura progresiva

+ Filtro-regulador
+ Flujostato digital 
+ Electroválvula doble de seguridad con apertura progresiva



Componentes
Unidades de mantenimiento 

Serie ACS-D

Válvula manual de 3 vías Filtro regulador 5µm (AW)

Flujostato digital modular Presostato digital. Manómetro

Electroválvula de 3 vías, descarga de presión residual. 
Con y sin arranque progresivo

 
Modelo con detección de la posición de  
la corredera, válvula individual o doble. 
Estándar de seguridad ISO13849-1
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SMC España, S.A.
Zuazobidea, 14. Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria
Tel. 945 184 100

www.smc.eu


