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Varastotuotteet
•  Varastotuotteet – kaikkia tämän osanumeron vaihtoehtoja varastoi-

daan Euroopassa ja ne ovat valmiina nopeaan toimitukseen.

•  Osittaiset varastotuotteet – vain joitakin tämän osanumeron tuotteita 
varastoidaan Euroopassa. Varastotuotteet on korostettu vihreällä. 

Jos tarvitset lisätietoja, katso SMC:n sähköinen tuoteluettelo verkossa tai ota 
yhteys lähimpään SMC-jälleenmyyjään tai suoraan SMC Automation Oy.
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For more product options and details please refer to the digital catalogue in our website: www.smc.eu, or scan the QR code with your mobile device.

CY3B

CY3R

Rodless Cylinder
Series CY3B/CY3R

• Sizes ø 6 – 63 mm, Strokes up to 5000 mm.
• Magnetically coupled rodless cylinder  eld.
• Reduced length as compared to piston rod 

cylinders with the same stroke length.
• Reduced radial dimensions.
• Tube with square slide.

Part Number Bore size 
[mm] Standard Stroke [mm] Port Size Cushion

CY3**6 -⧆ � 6 50, 100, 150, 200 M3

Rubber
bumper

CY3**10 -⧆ � 10 50, 100, 150, 200, 250, 300
M5

CY3**15 - ⧆ � 15 50,100,150,200,250,300,350,400,450,500
CY3**20TF -⧆ 20

100, 150, 200, 250, 300,350,
400, 450500, 600, 700, 800

G1/8CY3**25TF -⧆ 25
CY3**32TF -⧆ 32
CY3**40TF -⧆ � 40 100, 150, 200, 250, 300, 350,

400, 450, 500, 600, 700, 800,
900, 1000

G 1/4CY3**50TF -⧆ 50
CY3**63TF -⧆ 63

⧆ Stroke length

**  B…Standard, R…additional slide guide

Possible auto switches

Reed D-A93L
3-wire, solid state PNP D-M9PWL
2-wire solid state NPN D-M9NWL

• Lube retainers are installed on the internal and external 
surface of the cylinder tube to improve retention of lubrication.

• Double-side piping and centralised piping types are available.
• 3 adjuster types: bumper bolt, shock absorber and metal 

adjustment bolt are available.
• Auto switch mounting rail  tted as standard.

Magnetic Rodless Cylinder
Series CY1S-Z

Part Number Bore size 
[mm] Standard Stroke [mm] Port Size Cushion

CY1SG6-⧆ Z 6 50, 100, 150, 200
M5

Standard: rub-
ber optional: 

shock absorber

CY1SG10-⧆ Z 10 50, 100, 150, 200, 250, 300
CY1SG15-⧆ Z 15 50,100,150,200,250,300,350,400,450,500
CY1SG20TF-⧆Z 20

100, 150, 200, 250, 300,350,
400, 450500, 600, 700, 800

G1/8CY1SG25TF-⧆ Z 25
CY1SG32TF-⧆ Z 32

CY1SG40TF-⧆ Z 40
100, 150, 200, 250, 300, 350,
400, 450, 500, 600, 700, 800,

900, 1000
G 1/4

⧆ Insert required stroke.

Possible auto switches

Reed D-A93L
3-wire, solid state/2colour NPN: D-M9NWL, PNP:D-M9PWL
2-wire solid state/2colour D-M9BWL

Shock absorbers

ø [mm] Part No.
6 RJ0604
10 RJ0806H
15 RJ0806L
20 RJ1007L
25 RJ1412L
32 RJ2015H
40 RJ2015L
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Tarkemmat Tarkemmat 
tiedot osittaisista tiedot osittaisista 
varastotuotteistavarastotuotteista

Ei varastossaEi varastossa

Osittain varastossaOsittain varastossa

Kaikki varastossaKaikki varastossa

Hakemistojen avulla löydät tuotteen 
nopeasti
•  Tuoteryhmien hakemisto – yleiskatsaus on jaettu kahdek-

saan tuoteryhmähakemistoon, jotka erotetaan värikoodauk-
sella

•  Lukukohtainen hakemisto – luettelo lukuun sisältyvistä 
tuoteryhmistä

•  Mallisarjojen hakemisto – luettelon lopussa on laaja 
hakemisto kaikista tuoteluettelon mallisarjoista aakkosjär-
jestyksessä
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3-ports magnetventil, säkerhetsstandard ISO 13849-1

VP500/700 VG300

308

Digital tryckvakt , integrerad

ISE35

303

Dimsmörjare

AL

299

Elstyrd avstängningsventil med avluftning för modulärt montage

VP500/700

305

Filter-regulator kombination

AC

307

Filterregulator

AW

300

Högflödesfilter

AF800/900

309

Luftfilter-modulärt byggsystem

AF

295

Manuell avstängnisgsventil med avluftning

VHS

306

Mjukstartventil

AV

307

Modulär gäng-adapter

E210/310/410

303

Oljeavskiljande filter - modulärt byggsystem

AFM-A, AFD-A

297

Precisionsregulator

ARP

299

Regulator

AR

298

Regulator/Filterregulator

ARG/AWG

302

Tryckvakt/tungelementtyp

IS10M/E

305

Regulator

Serie

Sid

Miniatyrregulator

ARJ

309

E-P-omvandlare

ITV1000/2000/3000

314

E-P-omvandlare högtrycksutförande

ITVH och ITVX

315

Högflödesregulator

EAR

310

Kompakt blockmonterad regulator

ARM5

311

Kompakt blockmonterad regulator

ARM10/11

311

Kompakt elektro-pneumatisk regulator

ITV0000

313

Precisionsregulator

IR1000-A, -2000-A & -3000-A

312

Regulator för 2,0 MPa

ARX20

310

Tryckreglerande matningsventil

VEX1500/1900

316

Tryckstegrare

VBA

317

Manometrar

Serie

Sid

Manometer

G□

318

Manometer med gränsindikator

G36-L/G46-L

318

Dimsmörjare

Serie

Sid

D.P.-centralsmörjenhet

ALDU600/900

319

Dimsmörjare för höga luftflöden

AL800/900

319

Tryckförstärkt centralsmörjare

ALB900

320

Lufttorkar

Serie

Sid

Kyltork

IDFA

321

Membrantork

IDG

322

Mikrofilter, oljeavskiljare och kolfilter

Serie

Sid

Stamledningsfilter

AFF AM AMD AMH AME och AMF

323

Luftberedning
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Cylindrar

För fler produktalternativ och detaljer, se de specifika katalogerna på vår webbplats: www.smc.nu

Gripdon
Parallellgripdon

Vinkelöppnande gripdon

Stötdämpare och flexokopplingar

Parallellgripdon..................................................................................... sid254

Självlåsande gripdon............................................................................ sid268

Parallellgripdon med lång slaglängd .................................................. sid255

Vinkelöppnande gripdon, 180º, kamtyp ............................................. sid269

Parallellgripdon med skyddsbälg ....................................................... sid256

Vinkelöppnande gripdon, 180º, kuggstångstyp ................................ sid270

Gripdon med låg profil ......................................................................... sid257

Stötdämpare, mjuk dämpning ............................................................ sid271

Parallellgripdon med lång slaglängd .................................................. sid258

Precisionsgripdon, 2-finger ................................................................. sid259

Stötdämpare, grundutförande ............................................................ sid272

Precisionsgripdon, 3-finger ................................................................. sid260

Stötdämpare, kompaktutförande ....................................................... sid273

Gripdon med kilkamstyrning ............................................................... sid261

Flexokoppling ........................................................................................  sid274

Gripdon, 2-, 3- och 4-finger ................................................................ sid262

Flexokoppling, lättviktstyp ...................................................................  sid274

Parallellgripdon, 3-finger,  med lång slaglängd .............................................................................. sid263

Flexokoppling, kompakt och lättviktstyp ........................................... sid275

Parallellgripdon, 3-finger med utstötarhål ......................................... sid264

Parallellgripdon, 3-finger, med skyddsbälg ....................................... sid265

Vinkelöppnande gripdon, 2-finger ...................................................... sid266

Vinkelöppnande gripdon, 2-finger ...................................................... sid267

MHZA2/MHZ2

MHT2MHZL2

MHY2MHZAJ2/MHZJ2

MHW2
MHF2

RJ

MHL2

MHR2/MDHR2

RB/RBC

MHR3/MDHR3

RBQ/RBQC

MHK2/MHKL2

JA/JAH

MHS2/MHS3/MHS4

JC

MHSL3

JT

MHSH3

MHSJ3

MHC2

MHC2/MHCA2/MHCM2

Cylindergivare

Övrigt

Givarmontage ....................................................................................... sid276

Givare..................................................................................................... sid277

PRSB – fördelningsbox för givare ....................................................... sid278

ST-03 – givartestare ............................................................................. sid279

Hastighetsmätare för cylinder ............................................................. sid279

Standardiserade specialversioner ...................................................... sid280
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Instrumentering

Digital tryck- och vakuumvakt för luft, IP40 .............
..............

............ 
sid420

Digital tryck- och vakuumvakt för luft, IP40 .............
..............

............ 
sid421

Digital tryck- och vakuumvakt, IP40 .............
..............

..............
.......... sid422

Digital tryck- och vakuumvakt för luft, IP65 .............
..............

............ 
sid424

Digital tryckvakt för luft och vätskor, IP67 .............
..............

..............
. sid426

Digital tryck- och vakuumvakt för luft och vätskor, IP65 .............
...... sid427

Tryck- och vakuumvakt för luft ...........
..............

..............
..............

....... sid429

Digital spaltdetektor display .............
..............

..............
..............

......... sid430

Tryck- och vakuumgivare  ............
..............

..............
..............

..............
 sid431

Rostfri tryck- och vakuumgivare .............
..............

..............
..............

.. sid432

Differenstryckgivare  ............
..............

..............
..............

..............
........ sid433

ZSE10/ISE10

ZSE20/ISE20

ZSE30A/ISE30A

ZSE40A/ISE40A

ISE70/ISE75/75H

ZSE80/ISE80

PS1000/1100/1200

ISA3

PSE530/540

PSE560/570

PSE550

Digitala tryck- och vakuumvakter

Tryck- och vakuumgivare

Elektroniska/mekaniska tryck- och vakuumvakter

Givare och vakter

Kontrollenheter  ...........
..............

..............
..............

..............
..............

... sid434

PSE200/300/300AC

Tryckvakt, tungelement ...........
..............

..............
..............

..............
.... sid436

IS10/IS3000

Tryck- och vakuumvakter ............
..............

..............
..............

..............
. sid437

ISE2/ZSE1

Instrumentering

Elektromagnetisk flödesvakt ............
..............

..............
..............

......... sid446

Digital flödesvakt för vatten och glykol .............
..............

..............
...... sid443

Digital flödesgivare för aggressiva vätskor och kemikalier ............
... sid445

LFE

PF3W

PF2D

Flödesvakt med display .............
..............

..............
..............

..............
.. sid438

PFM

Flödesvakt med display .............
..............

..............
..............

..............
.. sid439

PFMB

Flödesvakt med display .............
..............

..............
..............

..............
.. sid440

PFMC

Digitala flödesvakter

Flödesgivare och kontrollenhet ............
..............

..............
..............

..... sid441

PFMV

Digital flödesvakt för luft ...........
..............

..............
..............

..............
... sid442

PF2A
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Tuoteluettelon käyttö

Tuoteluettelo F4

Tuoteluettelon käyttö

Energiaa säästävät tuotteet
Tämä merkki ilmaisee tuotteet, jotka  
vähentävät ilman- tai energian- 
kulutusta

Millaista TIETOA tuoteluettelo sisältää?

• Yleistietoa tuotevalinnan helpottamiseksi

• Tekniset tiedot

• Tuotteen merkittävimmät hyödyt

• Tuotekooditason tiedot

• Tuotteen tärkeimmät tekniset ominaisuudet

• Tiedot lisävarusteista

• Varastotiedot
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SMC:n sähköinen tuoteluettelo

Tuoteluettelo verkossa www.smc.fi

SMC:n sähköinen tuoteluettelo ja 
työkalut käytettävissäsi 24/7

Autamme löytämään oikean ratkaisun
Sähköiset mitoitus-, laskenta- ja suunnittelutyökalumme 
säästävät aikaa ja vähentävät virheiden riskiä. 

KONFIGUROI 
TUOTTEESI
Tilaustyökalu auttaa sinua 
määrittämään tuotteesi ha-
luamallasi tavalla ja kertoo 
oikean tuotekoodin.

HAE JA VALITSE
12 000 perusmallia ja 700 000 
versiota käytettävissä verkossa, 
jotta löydät juuri tarpeidesi mu-
kaisen ratkaisun.

VARASTOTIEDOT
Näet ajantasaisen varastotilanteen 
”Varastotuotteet”-toiminnolla. 
Kunkin tuotteen yleisimmät versiot 
on merkitty tähdellä.

LATAA KAIKKI 
TARVITSEMASI 
DOKUMENTAATIO
•  3D CAD -kuvat nopeasti ja 

helposti

•  Tekniset asiakirjat – IMM:t, 
käyttöohjeet, EU-vaatimusten-
mukaisuusvakuutukset, tuote-
luettelot jne. 

TALLENNA SUOSIKIT
Tallenna valitsemasi tuotteet omaan kirjas-
toosi, jotta löydät ne nopeasti tarvittaessa. 
Voit helposti muokata niitä tarpeiden 
muuttuessa.
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Lupauksemme sinulle

SMC - asiantuntijamme ovat aina käytettävissä parhaan teknisen ratkaisun tarjoamiseksi

SMC – kaikki samalta toimittajalta
Maailmanlaajuisena pneumatiikka-alan johtajana me 
SMC:llä olemme ylpeitä voidessamme tarjota asiakkail-
lemme laajan valikoiman erittäin laadukkaita paineilma-
tuotteita. Automaatiossa tarvitaan kuitenkin toisinaan 
muitakin kuin pneumatiikkaratkaisuja, ja siksi olemme 
vuosien ajan panostaneet valikoimamme laajentami-
seen voidaksemme täyttää asiakkaidemme vaatimukset 
täydellisesti. Tämä on johtanut mm. sähköisten toimilait-
teiden, termosähköisten jäähdyttimien, ionisaattorien tai 
nesteenohjausjärjestelmien kehittämiseen. Kokonaista-
voitteemme on tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista 
tukea ja tulla heidän ainoaksi automaatiotoimittajakseen. 
Tätä pyrkimystä tukee tosiasia, että SMC:llä on vaikuttava 
12 000 perusmallin ja yli 700 000 tuoteversion valikoima.

SMC – olemme palveluksessasi 
kautta maailman
Meillä on myyntikonttorit 83 maassa ja tärkeimmät 
tuotantolaitoksemme ja varastomme ovat Aasiassa, 
Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Lisäksi meillä on 
paikallisia tuotantokeskuksia. Näin pystymme palve-
lemaan asiakkaitamme kaikkialla maailmassa.

Euroopassa meillä on tytäryhtiöt yli 30 maassa ja 
suurimmat tuotantolaitokset Saksassa, Italiassa, 
Tšekissä ja Britanniassa. Lisäksi Euroopan keskus-
varasto Antwerpenissa ja tekniset asiantuntijakes-
kukset sekä Saksassa että Britanniassa.

Oletpa koneenrakentaja tai loppukäyttäjä, koulutettu 
asiantuntijatiimimme on aina käytettävissäsi vastaa-
maan kysymyksiisi ja täyttämään tarpeesi.

Maailman johtavat 
pneumatiikan asiantuntijat

12 000 tuotetta ja yli 
700 000 tuoteversiota
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Lupauksemme sinulle

SMC:n tuotantokeskukset
Lokakuussa 2012 avasimme SMC:n neljännen eurooppalai-
sen tuotantokeskuksen Tšekin tasavaltaan. Tämä investointi 
osoittaa SMC:n kyvyn mukautua nopeasti ja tehokkaasti 
asiakkaiden tarpeisiin.

Tuotantokeskus lujittaa entisestään SMC:n nykyisten Saksan, 
Britannian, Espanjan ja Italian paikallisten tuotantolaitosten 
toimituskykyä.

SMC – FORBESIN INNOVATIIVISIMPIEN 
YRITYSTEN LISTALLA
Innovaatio on liiketoimintamme ydin. Jo useana vuonna 
johtava talouslehti Forbes on äänestänyt meidät maailman 
innovatiivisimpien yritysten joukkoon. Strategia varmistaa, 
että asiakkaamme saavat parhaat tekniset ratkaisut, mikä 
tekee heistä kilpailukykyisiä.

SMC on lähellä sinua vakio-, osittain vakio- ja räätälöityine ratkaisuineen.

SMC – korkein teknisen tuen taso
Tunnistamme ne tuntuvat hyödyt, jotka asiakkaille tar-
joamamme laadukas tuki tuottaa. Koska panostamme 
voimakkaasti henkilöstön koulutukseen, meillä työskentelevät 
kaikkein osaavimmat automaatioasiantuntijat maailmassa.

Meillä on yli 1600 T&K-asiantuntijaa ja lisäksi tytäryhtiössäm-
me yhteensä yli 8400 koulutettua teknistä myyjää, joita tek-
niset asiantuntijamme tukevat. Tämän avulla olemme luoneet 
kadehdittavan maineen yrityksenä, joka tarjoaa asiakkailleen 
ensiluokkaista teknistä tukea.

SMC panostaa asiakaspalvelun, tuotteiden ja  
toimitusten laatuun 
Me SMC:llä pyrimme tarjoamaan parhaimman mahdollisen asiakaskokemuksen 
ja olemme rakentaneet globaalin toimintamme tiiviiden yhteistyösuhteiden va-
raan. Panostamme korkeatasoisen henkilöstön palkkaamiseen ja kehittämiseen 
kaikkialla maailmassa. Jaamme tietotaitoamme niin, että eri alojen asiakkaat 
hyötyvät parhaista teknologisista ratkaisuista. Lisäksi meillä on infrastruktuuri, 
joka mahdollistaa tuotteidemme toimittamisen nopeasti, tehokkaasti ja mutkat-
tomasti.

SMC – sitoutunut nopeisiin toimituksiin
Perustamisvuoden 2004 jälkeen Euroopan keskusvarastoamme on laajennettu ja 
mukautettu asiakkaiden vakiotuotteiden toimitustarpeiden täyttämiseksi.

Keskusvarastomme reagoivat tehokkaasti kiiretilanteissa eikä tämän ansiosta 
asiakkailla ole enää tarvetta ylläpitää laajoja omia varastoja.

SMC:n pikatoimituspalvelun ansiosta voimme toimittaa yli 30 000 tuotetta 24–48 
tunnin sisällä, määränpäästä riippuen.
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Energiatehokkuus on myös taloudellisuutta
Meillä ja koko maailmalla on edessään suuria ilmastonmuutokseen liittyviä 
haasteita. Tehtävää on paljon, ja pienilläkin asioilla on vaikutusta. Kaikki 
eivät huomaa, että energiansäästö voi olla myös kannattava investointi. 

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen voi tuoda teollisuudelle myös 
merkittävää taloudellista hyötyä. Muita piileviä hyötyjä ovat tuottavuuden 
kasvu sekä laadun ja työympäristön paraneminen.

Lisätietoa on jäljempänä kohdassa ”Energiaa säästävät ratkaisut”.

Ilmanlaadun hallinnan tuki – tiedätkö, miten 
tärkeää hyvälaatuinen ilma on järjestelmäsi 
kannalta?
Lyhyesti: paineilman epäpuhtaudet päätyvät helposti lopputuottee-
seen ja huonontavat sen laatua. Yli 50 vuoden kokemuksella paineil-
masta voimme auttaa sinua poistamaan epäpuhtaudet kuten öljyn, 
veden, kattilakiven tai ruosteen varmistaaksemme, että ilmanlaatu 
on vaatimusten mukainen.

Hyödyt ilmanlaadun hallinnan tuestamme seuraavasti:

• Optimoitu toiminta vähempien seisokkien ansiosta

• Huoltoon kuluvan ajan väheneminen

• Järjestelmän pidempi käyttöikä

Pullonkaulojen kartoitus – tuotantovirtojen 
varmistaminen
Poistaaksemme ongelmien perimmäisen syyn autamme sinua tutkimaan, 
mitkä elementit ovat todennäköisiä käyttöhäiriöiden, toistuvien huoltosei-
sokkien tai laatuongelmien aiheuttajia.

Hyödyt sinulle:

• Laitteiden pidempi käyttöikä

• Turvallinen käyttö

Palvelumme

Sitoutumisemme ulottuu perinteistä 
kaupankäyntiä pidemmälle

Pyrimme tarjoamaan palveluja, 
jotka parantavat prosessisi laatua 

ja tehokkuutta sekä lisäävät 
kustannustehokkuuttasi. 
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Ad-hoc-valmennus – koska haluamme sinun tekevän 
parhaita päätöksiä
Hyvä päätös perustuu tietoon.

Koulutus ja valmennus ovat kehityksen edellytys, tie menestykseen. Tietoisina 
tästä annamme asiantuntijamme käyttöösi varmistaaksemme, että henkilöstöllä-
si on tarvittavat tiedot parhaiden päätösten tekemiseen.

Parasta kaikessa on, että voimme räätälöidä valmennusratkaisun sinua varten. 
Ad-hoc-valmennus merkitsee:

• Valmennusta paikan päällä omissa toimitiloissasi tai

• valmennuskursseja paikallisissa SMC:n koulutustiloissa.

• Käytännön valmennusta tai 

•  teoriaopetusta seuraavista aiheista: Mitoitus ja laskenta, tai tietyltä tekniikan 
alueelta: pneumatiikka, elektroniikka, alipainetekniikka, energiansäästö jne.

Sähköinen ostaminen – teknologia osaksi 
prosesseja
Se on yhtä helppoa kuin elektronisten käyttöliittymien käyttö aikasi 
säästämiseksi.

Eliminoimalla sähköpostitse tai puhelimitse tehtävät tilaukset voimme 
varmistaa tilausten oikeellisuuden ja saada lisävarmuutta sähköisellä 
tilausvahvistuksella. 

Tehokkaat prosessit tuovat suoraa säästöä hankintakustannuksissa 
ja pääomaa sitoutuu vähemmän.

Räätälöidyt logistiikkaratkaisut – varastonhallinta 
voi olla mutkikasta, mutta voimme löytää juuri 
sinulle sopivan vaihtoehdon
Me yhdessä jälleenmyyjiemme kanssa pystymme takaamaan jatkuvat 
toimitukset maailmanlaajuisesti ja varaosien välittömän saatavuuden aut-
taaksemme sinua vähentämään pääoman sitoutumista. Vaihtoehtoja, joita 
voimme tarjota sinulle:

Palvelumme

• Kaupintavarasto

• Pikatoimitukset

• JIT-toimitukset

•  Sarjojen valmistus 

•  Uudelleenkäytettävät pakkaukset
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Tuotteet perille toimitettuna.

Toimitusaika
Varastoitavat tuotteet pyritään toimittamaan viimeistään tilauspäivää seuraavana työpäivänä. Euroopan 
keskusvarastosta toimitettavat tuotteet 1–4 työpäivän kuluessa tilauksesta (toimitusosoitteesta riippuen). 
Varaamme oikeuden tarkastaa asiakkaan luottotiedot ennen toimitusta. Tuotteiden toimitusajat mainitaan 
kirjallisessa tilausvahvistuksessa.

Maksuehdot
14 päivää netto laskun päivämäärästä. Eräpäivän jälkeen perittävä viivästyskorko on 11 %.

Valuuttakurssi 
SMC varaa oikeuden hinnnantarkistuksiin, jos valuuttakurssien vaihtelut ovat suuria. 

Takuu
Myönnämme tuotteillemme yhden vuoden valmistusvirheitä koskevan takuun. Takuun ehtona on, että 
tuoteluettelossa ja tuotteiden teknisissä tiedoissa annettuja ohjeita on noudatettu.

Palautukset
Palautukset otetaan vastaan vain, jos niistä on etukäteen sovittu SMC:n kanssa.

Seuraavat ehdot pätevät, ellei muuta ole sovittu:
• Palautettavien tuotteiden mukaan on aina liitettävä palautusnumero jonka saat asiakaspalvelustamme. Ilmoita
myös, kenen kanssa palautuksesta on sovittu.

• Tuotteen on oltava käyttämätön ja ehjä, ja palautuksen on tapahduttava kolmen kuukauden kuluessa ostosta.

• Tuote on palautettava alkuperäispakkauksessaan.

• Puhdastilatuotteiden pakkaus ei saa olla avattu tai rikkoutunut.

• Palautusoikeus ei koske erikoisvalmisteisia tai normaalimenettelystä poikkeavalla tavalla hankittuja tuotteita.

• Palautettujen tuotteiden hinta hyvitetään vähennettynä 20 %:lla, ellei erikoistapauksissa ole sovittu muuta.

• Palautukseen on liitettävä SMC:n toimittama palautuslomake.

Kustannukset
SMC soveltaa vakiokäsittelykuluja 0–30 kg:n tilauksiin. Raskaampien tai paljon tilaa vaativien tavaroiden tai 
poikkeavien kuljetustapojen kustannukset lisätään laskuun. 

Muuta
Muut toimitusehdot ovat NL 19:n mukaiset.

Toimitusehdot

Toimitusehdot
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Liity meihin noustaksesi ”automaatiopyramidin” eri tasoille

TEKNOLOGIAT

• Ohjelmoitavat logiikat

• Jatkuvat prosessit

• Sähkömoottorit

• Liikkeenohjaus

• Manipulaattorit

• Pneumatiikka

• Anturit

• M.E.S.

• Toiminnanohjausjärjestelmä

• Teollinen tietoliikenne

• Tunnistusjärjestelmät

• Sähköinen paneeli

• Hahmontunnistus

• SCADA/HMI

• Hydrauliikka

• Robotiikka

• Alipaine

SMC:n sivistävä ydin

International Training on 
konsernimme koulutusosasto

Tavoitteemme on täyttää auto-

maatioalan tarpeet koulutuksen 

kentällä. Tarjoamme yrityksille ja 

oppilaitoksille laajan valikoiman 

tuotteita ja ratkaisuja, jotka on 

tarkoitettu kehittämään ammat-

titaitoa, jota tämän päivän ja 

huomisen tekniset asiantuntijat 

tarvitsevat.

Teollistumisen alusta lähtien valmistus- ja tuotantopro-
sessien automaatio on kehittynyt jatkuvasti. Kehityksen 
ovat mahdollistanut nykyaikaisten tieteenalojen, kuten 
elektroniikan, tietojenkäsittelyopin ja tietoliikenteen, 
yhdistäminen klassisiin teknologioihin kuten mekaniikkaan 
ja sähköoppiin. 

Tämä integraatio on hyvin edustettuna ”automaatiopyrami-
dissa”, joka sisältää viisi teknologista tasoa, joita voidaan 

tarkastella teollisuusympäristössä. Teknologiat vaikuttavat 
toisiinsa sekä jokaisen tason sisällä että eri tasojen välillä 
teollisen tietoliikenteen kautta.

Tuotevalikoimamme avulla pääset pyramidin eri tasoille 
työsi vaatimien taitojen saavuttamiseksi.
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Koulutus

Tämän päivän automaatioala vaatii osaavaa teknistä 
henkilöstöä

Teollisuusautomaation kehitys ja teknologinen integraatio ovat ne kaksi 
ilmiötä, jotka ovat herättäneet meidät ajattelemaan työn suoritusta uu-
della tavalla. Aiemmin käsityönä suoritetut tehtävät on nyt automatisoitu 
ja yritykset ovat alkaneet vaihetyöntekijöiden sijaan etsiä koulutettuja 
erikoisosaajia.

Moniteknologinen ympäristö tarkoittaa, ettei erikoistuminen (mekaniikka, 
elektroniikka jne.) enää riitä. Teknikkojen on osattava useita ammatillisia 
taitoja kyetäkseen vuorovaikutukseen teknologioiden kanssa ja suoriutu-
maan päivittäisestä työstä tehokkaasti.

Sertifiointi

Taidot
• Analyysi

• Vianmääritys

• Suunnittelu

• Teknisen dokumentoinnin laatiminen

• Asennus ja kokoonpano

• Teknisen dokumentaation ymmärtä-
minen

• Käyttö 

• Ohjelmointi

• Asetukset/käyttöönotto

Käytäntö 
Käytännön kokemus todellisista työtehtävistä

Teoria
Teknologioiden perusteiden tuntemus.

Tiedätkö, mikä on ero teorian ja käytännön välillä?
Teoria tarkoittaa teoreettisten perustietojen omaksumista. Toisaalta käytäntö viittaa kykyyn 
suorittaa tietty toiminto. Vaikka nämä ovat kaksi eri asiaa, ammattitaitoinen henkilöstö 
tarvitsee kumpaakin. 

SMC:n kansainvälisen koulutuksen tuotevalikoima on kehitetty kattamaan molemmat: Tar-
vittavien tietojen hankkiminen (teoria) ja ammattitaidon kehittäminen keskeisissä teollisuu-
sautomaation teknologioissa (käytäntö).
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Täydellinen teoriakumppani
eLEARNING-200@

BEMATE-200
Harjoitussalkku AC, DC ja 
puolijohteiden maailmaan

DIGITAL  
MODEL

3D 
APPLICATIONS

2D 
APPLICATIONS

autoSIM-200
Automaatiosimulaattori

PCT-200
Harjoitussalkku ohjelmoitavien 
logiikoiden ja kosketusnäyttöjen 
ohjelmointiin

ICT-200
Harjoitusalusta ohjauspiirien
johdutukseen ja kytkentään

Alipaineteknologian 
koulutusmoduuli

VAC-200MEC-200
Harjoitusalusta erilaisten 
mekaanisten voimansiirtojen 
asennukseen ja mittaukseen

SENSOTRAINER-200
Harjoitussalkku tunnistimien ja anturien 
maailmaan

Koulutuslaitevalikoima
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Koulutus

HYDROMODEL-200
Hydrauliikkakomponentien toiminnan 
harjoitteluun ja havoinnollistamiseen

Pneumatiikan ja sähköpneumatiikan 
kytkentöjen harjoittelualusta.

PNEUMATE-200

ENS-200
Energiansäästön harjoitteluväline

PNEUTRAINER-400
Pneumatiikka – Sähkäpneumatiikka

HYDROTRAINER-200
Hydrauliikka – Sähköhydrauliikka
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Koulutus

 Älytehtaan, älykkään tuotannonohjauksen ja 
Industry 4.0 -vaatimuksiin.

SIF-400 - Smart Innovative Factory

Mekatroniikka ja Industry 4.0
FAS-200 - SE I4.0

Laitteisto mekatroniikan, tuotannonohjauksen 
ja Industry 4.0 -vaatimuksiin.

HAS-200 SE I4.0

*Saatavilla myös vakio versio

Industry 4.0 -vaatimukset täyttävä, edistynyt 
mekatroniikan koulutuslaitteisto. 

FMS-200 SE I4.0

*Saatavilla myös vakio versio

RAB-400  
- Remote Access box
Etäyhteys labrasi laitteisiin.
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Koulutus

Kappaleenkäsittelyjärjestelmät
MAP-200

Modulaarinen 
kokoonpanojärjestelmä 

MAS-200

Oivaltava koulutuslaiteisto
ITS-200

RFID-järjestelmien harjoitteluun
LOG-200

Tervetuloa automaation 
maailmaan

AUTOMATE-200

Automaation koulutusmoduulit
ATM-200

Joustava asennusjärjestelmä
FAS-200

Teollisten prosessien opiskeluun. 
PID säädöt ym.

IPC-200
Prosessilaitteiden ja 
-antureiden asennus ja 
kytkentälaitteisto.  
Sisältää PID säädöt ym.

IPT-200
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Energiansäästö

Energiatehokkuudella taloudellisuutta

Meillä ja koko maailmalla on edessään suuria ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita. Tehtävää on paljon, ja pienilläkin asioilla 
on vaikutusta. Kaikki eivät huomaa, että energiansäästö voi olla myös kannattava investointi. 

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen voi tuoda teollisuudelle myös merkittävää taloudellista hyötyä. Piileviä hyötyjä 
ovat tuottavuuden ja laadun paraneminen, kulumisen ja suunnittelemattomien tuotantoseisokkien väheneminen sekä 
parempi työympäristö.

Pääset helposti kartalle
 
Jotta osaat toteuttaa oikeat toimenpiteet, sinun 
on oltava kartalla järjestelmäsi toiminnasta. 
Mittaamalla ja tarkkailemalla virtaamaa ja 
painetta SMC:n energiatehokkuuden seurantaan 
soveltuvilla tuotteilla voit välttää toimintahäiriöt ja 
säästää energiaa. 

Säästökohteet
 
Autamme sinua säästämään energiaa. Ensimmäinen 
askel kohti energiatehokkuutta on tehtaan nykytilan 
ymmärtäminen. Tietoisuuden lisääminen on 
avainasemassa.

Tiesitkö, että paineilmaan liittyvien laitteiden osuus 
tehtaan sähkönkulutuksesta on noin 20 prosenttia? 
Ilmapuhallus on tärkein tekijä, joka vastaa yli 40 % 
kaikesta ilmankulutuksesta; toimilaitteiden osuus on  
14 % ja imun 9 %. Ilmapuhalluksen hyötysuhdetta 
voidaan parantaa valitsemalla optimaalisen kokoiset 
putket. Samalla tavalla ilmansäästöä saavutetaan 
laitteiden optimoinnilla.

Kun annat SMC:n tarkastaa tehtaasi tilan, voimme tarjota 
sinulle laitteiden ja tilojen parannusehdotuksia, tehtaan 
johdon koulutusta ja pääsyn moniin muihin hyödyllisiin 
palveluihin.

Katso video energiatehokkuudesta

Järjestelmän ilmankulutus

Energiatehokkaat ratkaisut

Ilma 20%

Sähköenergian  
kulutus

Muut 21%

Ilmavuoto 5 %

Imu
9 %

Toimilaitteet
14%

Puhallus 
42 %

Ladonnan varmistus  
9 %



18

Jo
hd

anto

Nykyisen järjestelmän parantaminen 
Autamme olemassa olevan järjestelmäsi analysoinnissa
Tee energia-auditointi. Monissa kartoituksissa keskitytään vain tuotantopuoleen. Silti myös käyttäjäpuolella on suuria 
mahdollisuuksia. Usein ne ovat yksinkertaisia parannuksia eri kohteisiin, kuten puhallus, alipaine, vuodot, sylinterit, putkien mitoitus 
ja paineen optimointi.

Tavoitteet
Kun energiatehokkuutta aiotaan parantaa, on tärkeää toimia oikein alusta alkaen. Aloita tarkastelemalla tavoittei-
ta – onko kyseessä puhtaasti taloudellinen päätös, vai keskitytäänkö myös ympäristöön, laatuun, tuottavuuteen ja 
työympäristöön? Välitavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta ovat tärkeitä työn edetessä.

Voit luottaa SMC:n tukeen energiatehokkuusprojektissasi. Monilla yrityksillä on vaikeuksia osoittaa resursseja tämän-
tyyppiseen toimintaan, ja samalla paineilma ja pneumatiikka ovat hyvin erityinen osaamisalue. SMC:n energiansääs-
tötiimin hyödyntäminen voi useimmissa tapauksissa olla kustannustehokkain ratkaisu. Etenemistavasta riippumatta 
on aloitettava selvittämällä, mitä paineilma maksaa.

Paineilman kustannusten selvittäminen
Tee alkuarvio siitä, mitkä paineilman kustannukset ovat tällä hetkellä

Paineilman kustannuksiin sisältyvät muun muassa kompressorin ja ilmankuivaimen käyttökustannukset sekä niiden 
investointi- ja poistokustannukset. Kompressoritoimittajasi voi auttaa kartoittamaan, kuinka paljon energiaa kompres-
sorit ja ilmankuivaimet kuluttavat vuodessa. Kun tämä luku on laskettu, tehdään yksityiskohtaisempi laskelma, jossa 
tarkastellaan poistojen, huollon ja kunnossapidon kokonaiskustannuksia. Ensimmäisessä analyysissä voidaan olettaa, 
että 75 % kompressorin kustannuksista on energiakustannuksia.

Vaihtoehtoisesti SMC voi antaa keskimääräisen kustannuksen, jonka perusteella saat käsityksen kustannuksista ja 
säästömahdollisuuksista.

SMC:n energiansäästöratkaisujen avulla voimme ansaita 
rahaa olemalla ympäristötietoisia. 

Stefan Svensson, Technical Engineer, Kongsberg

Energiansäästö

Tavoitteet
Paineilman 

kustannusten 
selvitys

Mittaus & 
seuranta

Parannus-
ehdotukset

Toteutus Analysointi  
& arviointi
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Energiansäästö

Yleensä 20 % kuluttajista muodostaa 80 % kulutuksesta. Siksi on 
tärkeää tunnistaa suuret kuluttajat. 

Nämä suuret kuluttajat voidaan löytää tekemällä virtausmit-
tauksia käytön ja seisonnan aikana. Uuden tekniikan, kuten 
uuden PFMC-virtausmittarimme, myötä voit samanaikaisesti 
nähdä näytöllä sekä hetkellisen että kumulatiivisen kulutuksen. 
Kaikki näkyy suoraan mittauspisteessä olevalta näytöltä. Voit 
myös nähdä kaikki tapahtumat tietokoneen tai matkapuheli-
men kautta reaaliajassa.

Lisätietoa virtausmittareistamme löytyy luvusta Instrumen-
tointi.

Parannusehdotukset
Kun mittaukset on tehty, SMC esittelee sinulle konkreettisia säästöehdotuksia. 

Optimoinnin toteuttaminen
Kokemuksemme osoittaa, että parannuskohteiden tunnistamisen ja niiden toteuttamisen vä-
linen aika tahtoo pitkittyä tarpeettomasti, jolloin hukataan aikaa ja siten säästöjä. Sen vuoksi 
on tärkeää varmistaa heti hankkeen alussa, että ehdotettujen parannusten toteuttamiseen on 
käytettävissä resursseja. 

Parannusehdotusten varsinainen toteuttaminen tapahtuu asiakkaan itsensä tai yhteistyö-
kumppaneiden toimesta.  
SMC toimii tarvittaessa neuvonantajana ja tukee koko projektin ajan.

Analysointi ja arviointi
Kun parannukset on tehty, todellinen tulos on mitattava ja arvioitava.

Tämä tieto on erittäin tärkeä muun muassa parannusten onnistumisen arvioinnissa.  Tietoa 
voidaan käyttää esimerkiksi positiivisen tuloksen osoittamiseen ja perusteluna uuden energia-
tehokkuuden parantamishankkeen käynnistämiselle. 

Mittaus ja seuranta
Kulutuksen ja kustannusten selvittäminen
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Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä SMC:hen

Koneenrakentajille ja -suunnittelijoille 
Jos suunnittelet ja rakennat koneita, nyt on tärkeämpää kuin koskaan osata tarjota tietotaitoa ja energiate-
hokkaita ratkaisuja. 

Energiatehokkaiksi suunnitellut koneet voivat usein säästää paljon rahaa asiakkaan tuotannossa ja saat 
kilpailuetua, kun osaat esittää sen oikealla tavalla. Yrityksiin kohdistuvien säädösten lisäksi myös asiakkailta 
tulevat vaatimukset kasvavat. 

Joudut punnitsemaan, ovatko suunnittelemasi ja rakentamasi koneet kannattavia investointeja suhteessa 
energiatehokkaan konevaihtoehdon toteuttamisen vaatimaan aikaan. Mittaa kulutus ja suhteuta se energia-
tehokkaan vaihtoehdon lisäkustannuksiin.

Me SMC:llä voimme tukea sinua ideasta kaupallistamiseen asti. Voit käyttää työsi tukena myös energiaopti-
moinnin verkkotyökaluamme osoitteessa www.smc.fi.

Verkkotyökalumme avulla näet säästöpotentiaalin, jos päätät käyttää SMC:n energiaa säästäviä ratkaisuja. 
Tämä on helppo tapa nähdä käytettävissä olevat mahdollisuudet. Syötä vain perustiedot ja saat hetkessä 
tuloksen, joka perustuu siirtymiseen SMC:n energiaa säästäviin tuotteisiin.

Energiansäästö

Konehankinnat 
Uusia koneita hankittaessa on tärkeää ajatella ja määritellä energiatehokkaasti 
alusta alkaen. Kun otat energiatehokkuusvaatimuksen mukaan konehankintaan, 
investointisi takaisinmaksuaika on huomattavasti lyhyempi.

Energiatehokkaan konevaihtoehdon kannattavuuden määrittäminen aloitetaan selvittämällä, mitä kone 
kuluttaa käytön ja seisonnan aikana. Käytön aikana on myös mielenkiintoista tietää ilmankulutus tuotettua 
yksikköä kohti. Suhteuta nämä arvot sitten energiatehokkaan konevaihtoehdon hintaan määrittääksesi, 
onko se hyvä investointi.

SMC:llä on ohjeet energiatehokkaan koneen suunnitteluun. Ota 
yhteyttä SMC:hen, jos haluat tutustua ohjeisiimme.

Esimerkkejä:
• Alenna ilmanpainetta mahdollisimman paljon, mielellään jopa 
4 baariin

• Käytä ilmansäästötoiminnolla varustettuja alipaine-ejektoreja

• Minimoi ja estä alkavien vuotojen kustannukset valvomalla 
virtaamaa.

Voit myös edellä mainittuun liittyen pyytää konetoimittajaa 
ilmoittamaan ilmankulutuksen käytön, odotuksen ja seisonnan 
aikana. Valitse sitten kone, jonka kokonaiskustannukset ovat 
edullisimmat.

On kiinnostavaa, että energiatehokkuuden huomioiminen ei vält-
tämättä aiheuta lisäkustannuksia! Meillä on monia esimerkkejä 
tapauksista, joissa kyse on vain oikeasta mitoituksesta.
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Viisi vihjettä energiarohmuista 

Analysoitavia kohteita ovat puhallussovellukset, alipaine, sylinterit, vuodot ja paineen 
optimointimahdollisuudet. 

1. Puhallussovellukset
Puhallussovellukset ovat prosentuaalisesti 
suurin kuluttaja. Esimerkkejä puhallusso-
velluksista: alipaineen muodostaminen, 
puhdistus, jäähdytys ja ilmaverhot. 

Olemme valinneet muutamia ideoita ener-
giaoptimointia varten. ZH-puhallussuutin 
virtauksenvahvistuksella imee ympäristöil-
maa ja tuottaa nelinkertaisen ilmamäärän, 
ts. 70 % säästö. Kaikki ilmaa puhaltavat 

avoimet putket voidaan varustaa suuttimella ja sulkuvent-
tiilillä, joka sulkeutuu, kun puhallusta ei tarvita. Säätimen 
avulla painetta voidaan alentaa toiminnan muuttumatta. 

Usein saavutetaan 75 % säästöjä. 

2. Alipaine
Alipainealueella on mahdollista saavuttaa suuria säästöjä 
uuden teknologian avulla. Alipaine muodostetaan yleensä 
ejektoreilla, jotka kuluttavat saman määrän ilmaa riippu-
matta siitä, onko oikea alipaineen taso saavutettu siirron 
suorittamista varten. Alipainekytkimien avulla paineilman-
syöttö voidaan katkaista, kun haluttu alipainetaso on 
saavutettu, ja sitä valvotaan osan vapauttamiseen asti. 
Tämän ansiosta energiankulutus ja käyttökustannukset 
alenevat merkittävästi. Lisäksi myös melutaso alenee huo-
mattavasti. Jopa 90 % säästöt ovat tässä mahdollisia.

3. Sylinterit 
Sylintereille on monia ratkaisuja, 
esimerkiksi paluuliikkeen optimointi, 
ts. matalampi paine kuormittamat-
tomassa paluuliikkeessä. Tätä ei 
vielä käytetä kovinkaan yleisesti 
tehtaissa. Joten nyt ei kannata 
tuhlata aikaa. Nimittäin jopa 40 % 
säästöt ovat tässä mahdollisia. 

4. Vuodot
Vuodot tulevat useimmiten mieleen, kun ajatellaan ener-
giansäästöjä. Tässä ilmenee usein suurta energianhukkaa 
– jopa 50–60 %. Yksinkertaisillakin ratkaisuilla voidaan 
saada aikaan suuria säästöjä – ja vieläpä lyhyillä takaisin-
maksuajoilla, usein alle 6 kuukautta. Kaksi esimerkkiä:

Sulkuventtiili 
Eräällä asiakkaallamme kulutus oli 
yhdessä konehallissa 4300 l/min, 
vaikka tuotanto ei ollut käynnissä. 
Tämä oli vahva merkki siitä, että 
kaikki ei ollut kunnossa. Hallissa 
oli erilaisia koneita yhteensä 57 
kappaletta, ja kaikki varustettiin 
sulkuventtiilillä, joka katkaisee 
ilmansyötön, kun kone pysäytetään. Näin saatiin yksinker-
tainen ja kustannustehokas ratkaisu, joka säästi asiakkaal-
le paljon rahaa. 

Stand-by-venttiili 
Joissakin tapauksissa ilmansyöttöä ei 
ole mahdollista katkaista kokonaan. 
Tällöin ratkaisu voi olla stand-by-vent-
tiili. Se vaihtaa automaattisesti 
matalampaan (vapaasti säädettävään) 
painetasoon, mikä vähentää merkittä-
västi puhallus- ja vuotohäviöitä. 

5. Paineen alentaminen
Paineen alentaminen on myös yksinkertainen toimenpide, 
joka ei useinkaan tule mieleen. Usein tuotannossa käyte-
tään tarpeettoman korkeaa painetta. On syytä huomata 
kompressorin paineen alentaminen 1 baarilla säästää tyy-
pillisesti 7 % kompressorin energiankulutuksesta. Lisäksi 
1 baarilla alennettu paine vähentää vuotoa noin 13 %. Ja 
vielä – paineen alentaminen 6 baarista 5 baariin vähentää 
ilmankulutusta noin 15 %. Paineen alentamisella on siis 
monesti kolminkertainen vaikutus! 

Vihje! Jos sinulla on yksittäisiä kuluttajia, jotka tarvitsevat 
korkean paineen, voit silti alentaa järjestelmän painetta 
yleisesti ja asentaa paikallisen paineenkohottimen. Katso 
VBA-paineenvahvistimet luvussa Paineilman käsittely.
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Haluat toisinaan ostaa komponentteja ja toisinaan 

hankkia valmiita ratkaisuja. Kun otat SMC:n 

yhteistyökumppaniksesi, voit valita aina sopivimman 

ratkaisun ja saat toimintaasi täyden joustavuuden. 

Paikallisen suunnittelun ja kokoonpanon ansiosta emme ole 

koskaan kaukana, kun tarvitset meitä.  
 
SMC suunnittelee, valmistaa ja kokoaa määrittelyjesi 

mukaisen ratkaisun. Pitkä kokemuksemme, 

kilpailukykyiset hintamme ja nopeat toimitusaikamme 

auttavat sinua säästämään aikaa ja rahaa. Saat 

räätälöidyn, testatun, pakatun ja asennusvalmiin 

ratkaisun. 

Toteutamme kaikenlaisia ratkaisuja sarjatuotannosta 

ja mutkikkaista järjestelmistä yksittäisiin asennuksiin ja 

pieniin muutoksiin; mitä tarvitsetkin, anna SMC:n hoitaa 

toteutus! Lue lisää osoitteessa www.smc.fi ja ota meihin 

yhteyttä saadaksesi nopean budjettihinnan asennuksel-

lesi.

Autamme sinua mm. seuraavissa:
• Kaapit ja levyt

• Konemoduulit

• Erillisasennukset

Räätälöidyt ratkaisut

Räätälöidyt ratkaisut

Säästämme aikaasi tarpeelliseen
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Kalliiden käyttöhäiriöiden ja tuotantoseisokkien välttäminen 

on suurimpia haasteita perusteollisuudessa. SMC:llä on 

laaja valikoima tuotteita raskaalle teollisuudelle sekä laaja 

asiantuntemus alalta. Autamme sinua pitämään tuotantosi 

käynnissä! 
 
Perusteollisuudelle ovat usein ominaisia raskaat 

sovellukset ja vaativat ympäristöt. Monet esiin nousevista 

haasteista voidaan usein ratkaista suhteellisen 

yksinkertaisesti. Esimerkiksi liete, pöly ja kosteus voidaan 

pitää poissa pneumaatikkasylinteristä Heavy Duty 

-pyyhkimellä.  

 

Korkeita lämpötiloja varten on saatavana erikoistiivisteet 

ja tarjoamme myös useita erilaisia sylinterimalleja kylmiin 

ja kosteisiin ympäristöihin. Lue lisää valikoimastamme 

osoitteessa www.smc.fi.

Ratkaisu sinunkin alallesi:
• Kaivos- ja metalliteollisuus

• Saha- ja puunjalostusteollisuus

• Paperi- ja selluteollisuus

Lue lisää kotisivuiltamme:

Perusteollisuus

Tunnemme perusteollisuuden

Tutustu laajaan raskaan 
teollisuuden tuotevalikoimaamme
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Haluatko, että tiedonsiirtosi toimii luotettavasti myös tu-
levaisuudessa? Uskomme, että IO-Linkin käyttö lisääntyy 
tasaisesti ja siksi laajennamme  IO-Link-valikoimaamme 
jatkuvasti. 

SMC:ltä löydät kaiken IO-Linkillä varustetuista paine- ja 
virtauskytkimistä venttiilinohjaimiin ja paikoitusantureihin 
saakka. Etsimällä IO-Link-symbolin sisällysluettelosta, 
löydät oikeat tuotteet nopeasti.

IO-Linkin hyödyt
1. Tietojen parempi saatavuus

2. Helpompi diagnostiikka

3. Taloudellinen vakiokaapeli

4. Helppo etäohjaus

5. Automaattiset asetukset

6. Suojatut asennukset

Esimerkkejä IO-Link-tuotteistamme 

VIRTAUSKYTKIN

PF3W7

Anturit

PAINEKYTKIMET JA OHJAINLAITTEET ETÄISYYSANTURI

ISA3-L

SYLINTERIN TUNNISTIN

D-MPISE20B-L ISE7□/7□G PSE200A

Säätölaitteet

EP-SÄÄDIN

ITV10□/20□/30□-X395

VENTTIILINOHJAIN

EX260-SIL1

ASKELMOOTTORIN OHJAIN

JXCL1

IO-Link

Lue lisää kotisivuiltamme:

Älykäs tiedonsiirto IO-Linkin avulla
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Turvallisuuskomponentit
CE-merkittyjä tuotteita, jotka liittyvät turvallisuus- 
toimintoihin. 

Toiminnalliset piirit
TÜV:n sertifioimia

SMC SISTEMA -kirjasto

Lue lisää koneturvasta kotisivuiltamme:

Validoidut komponentit
Turvallisuuteen liittyviä komponentteja, joille ilmoitetaan 
B10- ja MTTF-tiedot. 

Koneturvallisuus

SMC on turvallinen kumppani

Konedirektiivi 2006/42/EY (AFS 
2008:3), turvallisuusstandardi  
EN ISO 12100 ja EN ISO 13849-1

SMC tarjoaa uusimman tekniikan ratkaisut
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1Venttiilit

4-aukkoinen magneettiventtiili, kasettityyppinen ........

SY3000/5000/7000/9000
5-aukkoinen magneettiventtiili ....................................

SYJ3000/5000
5-aukk. magn.venttiili, ryhmä- tai yksittäisas. .............

5-aukkoinen magn.venttiili, liitännät rungossa  ...........

5-aukkoinen magneettiventtiili,  
kompakti, esiohjattu, leveys 7 mm ..............................

4/5-aukkoiset magneettiventtiilit

Venttiilit ja kenttäväylä

Tarvitsetko apua oikean venttiilin löytämiseen?
Sisällysluettelon jälkeen tulevista taulukoista löydät ohjeet virtaaman mitoittamiseen sekä 
yhteenvedon magneettiventtiileistämme ja niiden asennusvaihtoehdoista. 

SY9000

5-aukkoinen magneettiventtiili, kasettityyppinen ........

5-aukkoinen magneettiventtiili, plug-in .......................

 61

5-aukkoinen magneettiventtiili, plug-in .......................

5-aukkoinen magneettiventtiili, plug-in .......................

Magneettiventtiili, liitännät rungossa, M12 .................

VFN NAMUR – magneettiventtiili ................................

Magneettiventtiili, plug-in ...........................................

Magneettiventtiili ISO 5599/1 - ISO1 ..........................

Magneettiventtiili ISO 5599/1 - ISO2 ..........................

Magneettiventtiili ISO 5599/1 - ISO3 ..........................

ISO-magneettiventtiili, täyttää ISO 15407-1 ja VDMA 
24563 -vaatimukset ....................................................

5-aukkoinen venttiili, ISO 15407-2  
Koot 18 ja 26 mm, plug-in ..........................................

SY3000/5000/7000
5-aukkoinen magn.venttiili, plug-in ............................. 38

 45

5-aukkoinen magn.venttiili, pohjalaatta-asennus ........ 53

SY3060/5060/7060
 55

 57
JSY1000/3000/5000

SJ2000/3000

 64

 67
VF3000/5000

 70

S0700

 72
VQC1000/2000

 76
VQC4000/5000

SV1000/2000/3000 
 79

 80

VFN2N, VFN3000N, VFN2120N-X23

 81
VFS2000

 83
EVS7-6, VQ7-6 ja EVS7-XSE647

 85
EVS7-8, VQ7-8 ja EVS7-XSE647

 87
EVS7-10 ja EVS7-XSE647

 89

EVS1-01/02

 90

VSR8-2/VSS8-2 VSR8-4/VSS8-4
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Ilmaohjatut venttiilit3-aukkoiset magneettiventtiilit

3-aukkoinen magneettiventtiili, esiohjattu ..................

3-aukkoinen magneetti- ja ilmaohjattu venttiili ...........

3-aukkoinen magneettiventtiili, suoraanohjattu ..........

3-aukkoinen magneettiventtiili, suoraanohjattu ..........

3-aukkoinen magneettiventtiili, suoraanohjattu ..........

3/2, 5/2, 5/3 ilmaohjattu venttiili .................................

3-aukkoinen magneetti- ja ilmaohjattu venttiili ...........

 92

SYJ300/500/700

VP(A)300/500/700
 94

V100
 95

S070
 96

VT•VO307/317
 97

SYJA/SYA

VG342/VGA342

 98

 99
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Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi
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Mekaaniset ja käsinohjattavat venttiilit

Logiikkaventtiilit

Mekaanisesti ohjattu 5-aukkoinen venttiili ..................

Äänenvaimentimet ja suodatinäänenvaimentimet

Kahden käden ohjaukset

Metallinen TAI-venttiili  
(vaihtoventtiili) .............................................................

Muovinen TAI-venttiili  
(vaihtoventtiili) pistoliittimillä .......................................

Muovinen JA-venttiili  
pistoliittimillä .................................................................

Mekaanisesti ohjattu 3-aukkoinen venttiili ..................

Mekaanisesti ohjattu 3-aukkoinen* venttiili .................

Mekaanisesti ohjattu 3-aukkoinen venttiili ..................

Mekaanisesti ohjattu 3-aukkoinen venttiili ..................

Mekaanisesti ohjattu 3-aukkoinen venttiili ..................

Mekaanisesti ohjattu 5-aukkoinen venttiili ..................

Mekaanisesti ohjattu 2- ja 3-aukkoinen venttiili ..........

Käsinohjattu 4-aukkoinen venttiili ...............................

Muovinen kompakti äänenvaimennin..........................

Äänenvaimennin sintratulla rungolla ...........................

Metallirunkoinen äänenvaimennin...............................

Äänenvaimennin 40 dB(A) ..........................................

Äänenvaimennin vaativiin ympäristöihin .....................

Äänenvaimennin, korkeapainetoiminta 
5 MPa asti ...................................................................

Suodatinäänenvaimennin ...........................................

Kahden käden ohjain, täydellisenä .............................

Venttiili kahden käden ohjaukseen ..............................

VM1000

VM100F

VM200

 99

 100

 104

 107

 107

 107

 101

 102

 103

 103

 105

 106

 108

 108

 108

 109

 109

 110

 110

 111

 112

EVM400

EVM800

EVZM500

EVFM300

VHK

VH

VR1210/1220

VR1210F/1220F

VR1211F

AN

AN

AN

ANA1/ANB1

Sarja 25

VCHN3/4

AMC

S-2HAND-OAX00676

VR51
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Kenttäväyläjärjestelmä

Kenttäväyläterminaali digitaalisilla ja analogisilla 
tulo- ja lähtöliitännöillä, venttiiliryhmiä varten .............

Kenttäväyläterminaali pohjalaatoille ............................

Langaton ohjausjärjestelmä  .......................................

Hajautettu kenttäväyläjärjestelmä ...............................

EX260

EX600

EX600-W

EX500

 115

 113

 116

 119

Pistokkeet ................................................................... 121
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1Venttiilit

ø160ø140ø125ø100ø80ø63ø50ø40ø32ø25ø20ø16ø10ø6

VQ7-6● VQ7-8●

VQ7-6● VQ7-8●

SV2000●SV1000●

SYJ3000● SYJ5000● SYJ7000●

SQ1000● SQ2000●

SQ1000● SQ2000●

VQD1000●

●
SV4000

●
SV3000

SJ2000● ●SJ3000

VQC1000● VQC2000● VQC4000●

VQC1000● VQC2000● VQC4000●

SY5000●

S0700●

SY7000●SY3000●

JSY3000● JSY5000●JSY1000●

EVS7-8●EVS7-6● ●
EVS7-10

SY3000● SY5000● ●
SY7000

EVS7-8●EVS7-6● ●
EVS7-10

1, 0,4

1, 0,5

1

1,8

2; 3,2; 4; 6; 8; 10; 12

3,2; 4; 6; 8; 10; 12

3,2; 4; 6; 8

6; 8; 10; 12

0,35
(0,1)*1

Ehdot

Liitäntäkoko

Kierreliitäntä

2; 4; 6

2; 3,2; 4; 6; 10; 12

2; 3,2; 4; 6; 8; 10; 12

3,2; 4; 6; 8; 10; 12

4; 6; 8

2; 3,2; 4

3,2; 4; 6; 8; 10; 12

3,2; 4; 6; 8

6, 8; 10; 12

4

—

0,6

0,35

1, 0,4

1, 0,5

1

1,8

M3, M5

—

M5, 1              8, 1 4, 3 8

1 8, 1 4, 3 8, 1 2

M3, M5, 1 8, 1 4

M3, M5

M5, 1 4, 3 8

M5

1 4, 3 8, 1 2, 3 4

M5

1 4, 3 8, 1 2, 3 4

0,35
(0,1)*1

3,2
(2,4)*1

0,35
(0,1)*1

0,4
(0,1)*1

0,55/0,4
(0,23/0,15)*1

● Paine: 0,5 MPa

● Putken pituus: 1 m

● Kuormitussuhde: 50 %

● Iskunpituus: 200 mm

● Nopeus: 100 mm/s tai alle

M5, 1 8, 1 4, 3    8

M5, 1 4, 3 8

M5

1 4, 3 8, 1 2, 3 4

1 4, 3 8, 1 2, 3 4

Tehon-
kulutus

[W]
Pistoliittimet (ø)

Sopiva putkikoko [mm]

0,04 - 0,12

0,19 - 1,9

0,32 - 1,6

0,28 - 1,6

0,12 - 0,74

0,08 - 0,10

0,25 - 2

0,19 - 0,71

1,4 - 3,3

0,07

1,4 - 4,4

SY

VQC

SQ

VQ7

EVS

0,29 - 1,11

0,18 - 1,7

0,14 - 0,57

1,1 - 3

1,1 - 4,0

SJ

JSY

SY

SV

SYJ

S0700

VQC

SQ

VQ7

VQC

EVS

■ Optimikoko paineilmasylinterien ohjaamiseen

Sopiva sylinteri Nopeus:100 mm/s tai alle
Sarja

Cv-kerroin
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Virtaus-
ominaisuudet

A, B→E
(5/2 

monostab.)

Pneumaattiset 4/5-aukkoiset magneettiventtiilit

*1 Energiansäästömalli
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1 Venttiilit

Pneumaattiset 4/5-aukkoiset magneettiventtiilit

0,04 - 0,12

0,19 - 1,9

0,32 - 1,6

0,28 - 1,6

0,12 - 0,74

0,08 - 0,10

0,25 - 2

0,19 - 0,71

1,4 - 3,3

0,07

1,4 - 4,4

0,29 - 1,11

0,18 - 1,7

0,14 - 0,57

1,1 - 3

1,1 - 4,0

ø160ø140ø125ø100ø80ø63ø50ø40ø32ø25ø20ø16ø10ø6

1, 0,4

1, 0,5

1

1,8

2; 3,2; 4; 6; 8; 10; 12

3,2; 4; 6; 8; 10; 12

3,2; 4; 6; 8

6; 8; 10; 12

0,35
(0,1)*1

Ehdot

Liitäntäkoko

Kierreliitäntä

2; 4; 6

2; 3,2; 4; 6; 10, 12

2; 3,2; 4; 6; 8; 10; 12

3,2; 4; 6; 8; 10; 12

4; 6; 8

2; 3,2; 4

3,2; 4; 6; 8; 10; 12

3,2; 4; 6; 8

6; 8; 10; 12

4

—

0,6

0,35

1, 0,4

1, 0,5

1

1,8

M3, M5

—

M5, 1              8, 1 4, 3 8

1 8, 1 4, 3 8, 1 2

M3, M5, 1 8, 1 4

M3, M5

M5, 1 4, 3 8

M5

1 4, 3 8, 1 2, 3 4

M5

1 4, 3 8, 1 2, 3 4

0,35
(0,1)*1

3,2
(2,4)*1

0,35
(0,1)*1

0,4
(0,1)*1

0,55/0,4
(0,23/0,15)*1

M5, 1 8, 1 4, 3    8

M5, 1 4, 3 8

M5

1 4, 3 8, 1 2, 3 4

1 4, 3 8, 1 2, 3 4

VQ7-6● VQ7-8●

SV2000●SV1000●

SYJ3000● SYJ5000● SYJ7000●

SQ1000● SQ2000●

VQD1000●

●
SV4000

●
SV3000

VQC1000● VQC2000● VQC4000●

S0700●

●
JSY5000

JSY1000● ●
JSY3000

●
SY7000

SY3000● ●
SY5000

SJ2000● ●SJ3000

EVS7-8●EVS7-6● ●
EVS7-10

●
SY7000

SQ1000● SQ2000●

VQC1000● VQC2000● VQC4000●

SY3000● ●
SY5000

VQ7-6● VQ7-8●

EVS7-8●EVS7-6● ●
EVS7-10

● Paine: 0.5 MPa

● Putken pituus: 1 m

● Kuormitussuhde: 50 %

● Iskunpituus: 200 mm

● Nopeus: 300 mm/s tai alle

SY

VQC

SQ

VQ7

EVS

SJ

JSY

SY

SV

SYJ

S0700

VQC

SQ

VQ7

VQC

EVS

■ Optimikoko paineilmasylinterien ohjaamiseen 

Sopiva sylinteri Nopeus: 300 mm/s tai alle

MagnetventilerPneumatik 4/5-port

Sarja

Cv-kerroin

E
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st
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T
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Tehon-
kulutus

[W]
Pistoliittimet (ø)

Sopiva putkikoko 
[mm]T
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is
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a Virtaus-

ominaisuudet
A, B→E

(5/2 
monostab.)

*1 Energiansäästömalli
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1Venttiilit

0,04 - 0,12

0,19 - 1,9

0,32 - 1,6

0,28 - 1,6

0,12 - 0,74

0,08 - 0,10

0,25 - 2

0,19 - 0,71

1,4 - 3,3

0,07

1,4 - 4,4

0,29 - 1,11

0,18 - 1,7

0,14 - 0,57

1,1 - 3

1,1 - 4,0

ø160ø140ø125ø100ø80ø63ø50ø40ø32ø25ø20ø16ø10ø6

1, 0,4

1, 0,5

1

1,8

2; 3,2; 4; 6; 8; 10; 12

3,2; 4; 6; 8; 10; 12

3,2; 4; 6; 8

6; 8; 10; 12

0,35
(0,1)*1

Ehdot

Liitäntäkoko

Kierreliitäntä

2; 4; 6

2; 3,2; 4; 6; 10, 12

2; 3,2; 4; 6; 8; 10; 12

3,2; 4; 6; 8; 10; 12

4; 6; 8

2; 3,2; 4

3,2; 4; 6; 8; 10; 12

3,2; 4; 6; 8

6; 8; 10; 12

4

—

0,6

0,35

1, 0,4

1, 0,5

1

1,8

M3, M5

—

M5, 1              8, 1 4, 3 8

1 8, 1 4, 3 8, 1 2

M3, M5, 1 8, 1 4

M3, M5

M5, 1 4, 3 8

M5

1 4, 3 8, 1 2, 3 4

M5

1 4, 3 8, 1 2, 3 4

0,35
(0,1)*1

3,2
(2,4)*1

0,35
(0,1)*1

0,4
(0,1)*1

0,55/0,4
(0,23/0,15)*1

M5, 1 8, 1 4, 3    8

M5, 1 4, 3 8

M5

1 4, 3 8, 1 2, 3 4

1 4, 3 8, 1 2, 3 4

SY3000● ●
SY5000

VQ7-6● VQ7-8●

SV2000●SV1000●

SYJ1000● SYJ7000●

SQ1000● SQ2000●

SQ1000● SQ2000●

●VQC1000

●SO700

●SJ3000

●
SYJ3000

●
SV4000

●
SV3000

VQC1000● VQC2000● VQC4000●

VQC1000● VQC2000● VQC4000●

VQ7-6● VQ7-8●

●
SY7000

SY3000● ●
SY5000

●
SY7000

JSY1000● ●
JSY3000

●
JSY5000

EVS7-8●EVS7-6● ●
EVS7-10

EVS7-8●EVS7-6● ●
EVS7-10

SY

VQC

SQ

VQ7

EVS

SJ

JSY

SY

SV

SYJ

S0700

VQC

SQ

VQ7

VQC

EVS

■ Optimikoko paineilmasylinterien ohjaamiseen

Sopiva sylinteri Nopeus: 500 mm/s tai alle

MagnetventilerPneumatik 4/5-port

Sarja

Cv-kerroin

E
la

st
in

en
 t

iiv
is

te
T

er
äs

lu
is

ti

Tehon-
kulutus

[W]
Pistoliittimet (ø)

Sopiva putkikoko 
[mm]T

iiv
is

ty
st

ap
a Virtaus-

ominaisuudet
A, B→E

(5/2 
monostab.)

● Paine: 0,5 MPa

● Putken pituus: 1 m

● Kuormitussuhde: 50 %

● Iskunpituus: 200 mm

● Nopeus: 500 mm/s tai alle

Pneumaattiset 4/5-aukkoiset magneettiventtiilit

*1 Energiansäästömalli
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1 Venttiilit

magneettiventtiilitPneumaattiset 4/5-aukkoiset
Katso virtaaman mitoitus edellisiltä sivuilta Asennusvaihtoehdot

Tässä muutamia esimerkkejä vaihtoehdoista, jotka löydät tästä tuoteluettelosta.
Katso koko valikoima osoitteesta www.smc.fi tai ota yhteyttä SMC:hen.

Plug-in

VFS

• Venttiilien sulkeminen yksittäin
• Teräsluisti
• Kestävä rakenne
• Paljon toiminnallisia lisävarusteita
• Pohjalaattaa on helppo laajentaa

Plug-in, muovinen Plug-in, yksittäislaatta

Sähköliitäntä Lähtöportit

Liitäntäkotelo Sivulla

SY

•  Laajin ja monipuolisin venttiilisarjamme
• Lukuisia asennus-/liitäntävaihtoehtoja
• Teräsluisti tai elastinen tiiviste
• Paljon toiminnallisia lisävarusteita
• Saatavana IP67-versiona
•  Modulaarista plug-in-pohjalaattaa 

on helppo laajentaa

Plug-in, muovinen Plug-in, metallilaatta

Sähköliitäntä Lähtöportit

D-sub Sivulla

Pyöreä pistoke Pohjassa

Kaapeli

Liitäntäkotelo

Kenttäväylä

Plug-in, yksittäislaatta

Sähköliitäntä Lähtöportit

M12-liitin Sivulla

JSY

• Pienikokoisin venttiilisarjamme
• Maailman kapein (JSY1000)
• Erittäin kevyt, jopa vain 24 g/venttiili
• Ihanteellinen robottisovelluksiin
• Pohjalaattaa on helppo laajentaa

Plug-in, muovinen

Sähköliitäntä Lähtöportit

D-sub Sivulla

VQC

• Saatavana 4000 l/min asti
• Teräsluisti tai elastinen tiiviste
• Paljon toiminnallisia lisävarusteita
• Saatavana IP67-versiona
• Pohjalaattaa on helppo laajentaa

Plug-in, muovinen

Sähköliitäntä Lähtöportit

D-sub Sivulla

Pyöreä pistoke

Kaapeli

Liitäntäkotelo

Kenttäväylä

Valikoima
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Erillinen sähköliitäntä

VFN NAMUR

• NAMUR-liitännät
• 3- tai 5-aukkoinen venttiili
• Mono- tai bistabiili
• Teräsluisti tai elastinen tiiviste
• IP67-hygieniaversio

Integroitu magneettiventtiili

Sähköliitäntä Lähtöportit

DIN-liitin NAMUR

M12-liitin

(IP67-versiossa)

Yksittäisasennus Ryhmälaatta, tyyppi 20

Sähköliitäntä Lähtöportit

2-nap. LOU Venttiilissä

DIN-liitin

M8-liitin

Ryhmälaatta, tyyppi 40

Sähköliitäntä Lähtöportit

2-nap. LOU Sivulla

DIN-liitin

M8-liitin

Kasettityyppinen 60, muovia

Sähköliitäntä Lähtöportit

2-nap. LOU Venttiilin yläpinnalla

M8-liitin

Yksittäislaatta, tyyppi 40

Sähköliitäntä Lähtöportit

2-nap. LOU Sivulla

DIN-liitin

M8-liitin

SJ

• Erittäin matala rakenne
•  Eri kokoja voidaan yhdistää  

samaan laattaan
• Pohjalaattaa on helppo laajentaa

Kasettityyppinen, muovia

Sähköliitäntä Lähtöportit

D-sub Rungossa

Kenttäväylä sivulla

EVS7 ISO

• ISO 5599/1
• ISO1/ ISO2/ ISO3
• Teräsluisti

Ryhmälaatta Yksittäislaatta

Sähköliitäntä Lähtöportit

M12-liitin Sivulla

DIN-liitin

magneettiventtiilitPneumaattiset 4/5-aukkoiset Valikoima
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32

16

16

32

PROFINET

EtherCAT

EtherNet/IP™

PROFIBUS DP

DeviceNet™

CC-Link

AS-Interface

CANopen

•

•
•

16/32

EX260

32 (yht. 128)

16 (yht. 128)

EX500

•
•
•
•
•
•

•

32

144

EX600 

•
•
•
•
•
•

32

32

EX250

EX260

EX250

Kenttäväylä

•
•
•
•
•
•

•
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Venttiililähtöjen määrä

Tulojen määrä

Kenttäväyläjärjestelmä
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lla

Kenttäväylä ja 
digitaaliset I/O

Hajautettu 
kenttäväylä ja 
digitaaliset I/O

Ei ole

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

3 000

5 000

7 000

0700

1 000

2 000

3 000

4 000

1 000

2 000

4 000

SV

VQC

I/O-Link

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

S
o

p
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a 
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tii
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ar

ja

SY
(plug-in-

pohjalaatta)

(ryhmälaatta)
S0700

Kenttäväylä, 
digitaaliset ja 
analogiset I/O

EX500

EX600

Kenttäväylä

Erikoistuote
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Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi

Teräsluisti – toimintavarma vaihtoehto

Kaikkia SMC:n venttiileitä on saatavana elastisella tiivisteellä tai teräsluistilla varustettuina. 
Teräsluisti korvaa elastiset tiivisteet ja liukuu niiden sijaan ilmalaakerin varassa, jolloin se kestää 
olennaisesti paremmin kulusta, asennon vaihto tapahtuu täysin ilman kitkaa.

Takaamme, että teräsluisti kestää vähintään 200 miljoonaa vaihtoa. Venttiili kestää koneen  
käyttöiän ja on siksi erittäin toimintavarma vaihtoehto. Teräsluistia käytetään erityisesti turva-
piireissä, koska se on vähemmän herkkä ilmanlaadulle ja kestää värähtelyjä. Teräsluisti lisää 
hieman venttiilin sisäisiä vuotoja

NÄIN SE TOIMII – KATSO VIDEO
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1 Venttiilit

Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi38

5-aukkoinen magneettiventtiili,  
plug-in
SY3000/5000/7000

Väliaine Ilma (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C

Jännite/teho Vakio 24 VDC ±10 % (saatavana myös 12 VDC)

Kotelointiluokka IP40/IP67 riippuen sähköliitännän valinnasta

• Venttiilejä on saatavana teräsluistiversioina, jolloin käyttöikä on vähintään 200 miljoonaa vaihtoa 
• Energiaa säästävä: 0,1 W virransäästöpiirillä ja 0,35 W vakiorakenteella
• Kompakti pohjalaatta pienillä asennusmitoilla ja joustavilla liitännöillä 
• Pohjalaatta on helposti räätälöitävissä käyttökohteen mukaisesti 
• Pohjalaattaa on helppo mukauttaa tai laajentaa tarpeiden muuttuessa 
• Saatavana myös alipaineelle

RYHMÄN KONFIGUROINNISTA – KÄYTÄ SY-KONFIGUROINTITYÖKALUAMME
Verkkosivuillamme www.smc.fi voit nopeasti koota venttiiliryhmän online-konfigurointityökalun avulla. Sen lisäksi, että kaikki 
tarvittavat tiedot kootaan käytännöllisesti yhteen tiedostoon, on myös mahdollista tarkastella ryhmää 3D-muodossa ja ladata 
se halutussa CAD-muodossa. Ryhmä toimitetaan valmiiksi koottuna ja testattuna noin 9 työpäivän kuluessa tilauksesta.
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• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 39

Palautuva käsinohjaus
Liukuva käsinohjaus

(A)4 2(B)

1
(P)

(EA)53 (EB)35 1

3
(R2)

5
(R1) 

1
(P)

(B)
2

(A)
4

3(EA)51
(P)

3(EB)

2(B)(A)4

5 1

(A)
4

(B)
2

5
(R1) 

3
(R2)

1
(P)

(EA)51
(P)

3(EB)

2(B)(A)4

35 1

(EA)
(P)

3(EB)

2(B)(A)4

35 1

(EA)
(P)

3(EB)

2(B)(A)4

35 1

1(P)5(EA)

4(A)

3(EB)

2(B)

1(P)5(EA) 3(EB)

2(B)4(A)

1(P)5(EA) 3(EB)

2(B)4(A)

SY3000/5000/7000 venttiili, plug-in

Venttiili-
koko

Tuotekoodi, 
palautuva 
käsinohjaus

Tuotekoodi, liukuva/
lukittuva käsiohjaus

Toiminta
Virtaama 
[NL/min]

Tiiviste-
tyyppi

Käyttö-
paine 
[MPa]

Piirrosmerkit

SY3000 SY3100-5U1 • SY3100-5UF1 •

5/2 monostabiili

360
Elas-
tinen 
tiiviste

0,15-0,7 
(1,5-7 
bar)

SY5000 SY5100-5U1 • SY5100-5UF1 • 840

SY7000 SY7100-5U1 • SY7100-5UF1 • 1510

SY3000 SY3101-5U1 • SY3101-5UF1 • 290
Teräs-
luisti

0,1-0,7 
(1-7 
bar)*

SY5000 SY5101-5U1 • SY5101-5UF1 • 660

SY7000 SY7101-5U1 • SY7101-5UF1 • 1020

SY3000 SY3200-5U1 • SY3200-5UF1 •

5/2 bistabiili

360
Elas-
tinen 
tiiviste

0,1-0,7 
(1-7 
bar)

SY5000 SY5200-5U1 • SY5200-5UF1 • 840

SY7000 SY7200-5U1 • SY7200-5UF1 • 1510

SY3000 SY3201-5U1 • SY3201-5UF1 • 290

Teräs-
luisti

0,1-0,7 
(1-7 
bar)*

SY5000 SY5201-5U1 • SY5201-5UF1 • 660

SY7000 SY7201-5U1 • SY7201-5UF1 • 1020

SY3000 SY3300-5U1 • SY3300-5UF1 •

5/3 suljettu keskiasento

330
Elas-
tinen 
tiiviste

0,2-0,7 
(1,5-7 
bar)

SY5000 SY5300-5U1 • SY5300-5UF1 • 800

SY7000 SY7300-5U1 • SY7300-5UF1 • 1150

SY3000 SY3301-5U1 • SY3301-5UF1 • 190
Teräs-
luisti

0,1-0,7 
(1-7 
bar)*

SY5000 SY5301-5U1 • SY5301-5UF1 • 555

SY7000 SY7301-5U1 • SY7301-5UF1 • 780

SY3000 SY3400-5U1 • SY3400-5UF1 •

5/3 avoin keskiasento

300
Elas-
tinen 
tiiviste

0,2-0,7 
(1,5-7 
bar)

SY5000 SY5400-5U1 • SY5400-5UF1 • 800

SY7000 SY7400-5U1 • SY7400-5UF1 • 1150

SY3000 SY3401-5U1 • SY3401-5UF1 • 190
Teräs-
luisti

0,1-0,7 
(1-7 
bar)*

SY5000 SY5401-5U1 • SY5401-5UF1 • 555

SY7000 SY7401-5U1 • SY7401-5UF1 • 780

SY3000 SY3500-5U1 • SY3500-5UF1 •

5/3 paineistettu 
keskiasento

360
Elas-
tinen 
tiiviste

0,2-0,7 
(1,5-7 
bar)

SY5000 SY5500-5U1 • SY5500-5UF1 • 875

SY7000 SY7500-5U1 • SY7500-5UF1 • 1700

SY3000 SY3501-5U1 • SY3501-5UF1 • 220
Teräs-
luisti

0,1-0,7 
(1-7 
bar)*

SY5000 SY5501-5U1 • SY5501-5UF1 • 600

SY7000 SY7501-5U1 • SY7501-5UF1 • 1150

SY3000 SY3A00-5U1 • SY3A00-5UF1 •

2x 3/2 NC/NC

320
Elas-
tinen 
tiiviste

0,15-0,7 
(1,5-7 
bar)

SY5000 SY5A00-5U1 • SY5A00-5UF1 • 750

SY7000 SY7A00-5U1 • SY7A00-5UF1 • 1290

SY3000 SY3B00-5U1 • SY3B00-5UF1 •

2x 3/2 NO/NO 

320
Elas-
tinen 
tiiviste

0,15-0,7 
(1,5-7 
bar)

SY5000 SY5B00-5U1 • SY5B00-5UF1 • 720

SY7000 SY7B00-5U1 • SY7B00-5UF1 • 1290

SY3000 SY3C00-5U1 • SY3C00-5UF1 •

2x 3/2 NC+NO

320
Elas-
tinen 
tiiviste

0,15-0,7 
(1,5-7 
bar)

SY5000 SY5C00-5U1 • SY5C00-5UF1 • 750

SY7000 SY7C00-5U1 • SY7C00-5UF1 • 1290

* Versio maks. 1,0 MPa (10 bar) käyttöpaineelle: kysy SMC:ltä.
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Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi40

Muovinen plug in -pohjalaatta D-sub-kaapelille, IP40. Täydennä venttiileillä ja D-sub-kaapelilla

Venttiilikoko Tuotekoodi Venttiilipaikkoja Liitäntä

SY3000      

SS5Y3-10F1-06B-C6 • 6

Liitännät
sivussa,
Ø6 mm

SS5Y3-10F1-08B-C6 • 8

SS5Y3-10F1-10B-C6 • 10

SS5Y3-10F1-12B-C6 • 12

SY5000

SS5Y5-10F1-06B-C8 • 6

Liitännät
sivussa,
Ø8 mm

SS5Y5-10F1-08B-C8 • 8

SS5Y5-10F1-10B-C8 • 10

SS5Y5-10F1-12B-C8 • 12

SY7000

SS5Y7-10F1-06B-C10 • 6

Liitännät
sivussa,
Ø10 mm

SS5Y7-10F1-08B-C10 • 8

SS5Y7-10F1-10B-C10 • 10

SS5Y7-10F1-12B-C10 • 12

SY5000

SS5Y5-11F1-06B-C8 • 6

Liitännät
pohjassa,
Ø8 mm

SS5Y5-11F1-08B-C8 • 8

SS5Y5-11F1-10B-C8 • 10

SS5Y5-11F1-12B-C8 • 12

SY7000

SS5Y7-11F1-06B-C10 • 6

Liitännät
pohjassa,
Ø10 mm

SS5Y7-11F1-08B-C10 • 8

SS5Y7-11F1-10B-C10 • 10

SS5Y7-11F1-12B-C10 • 12

D-sub-kaapeli ja liitin – 25-napainen, MIL-standardin mukainen (0,3 mm2)

Venttiilikoko Tuotekoodi Kuvaus

SY3000 / 
5000 / 7000

AXT100-DS25-030 • Liitin 3 m kaapelilla

AXT100-DS25-050 • Liitin 5 m kaapelilla

AXT100-DS25-100 • Liitin 10 m kaapelilla

Vaihtoehtoisia rakenteita:

SY-pohjalaatta on saatavana useilla eri rakenteilla.

Katso lisää versioita seuraavilta sivuilta tai osoitteesta www.smc.fi:

• 2–24 venttiilipaikkaa riippuen sähköliitännästä

• Vaihtoehtoiset ilmaliitäntöjen mitat ja sijainnit

• DIN-kiskoasennus, integroitu äänenvaimennin, ulkoinen pilotti-ilma

• Sähköliitäntä D-sub, nauhakaapeli, liitäntärasia, kaapeli tai kenttäväylä

• IP67

Maksuton SY-konfigurointityökalumme auttaa pohjalaatan kokoamisessa.

Yksittäislaatta, plug-in M12-liitännällä, IP67. Täydennä venttiileillä ja M12-kaapelilla

Venttiilikoko Tuotekoodi Kuvaus

SY3000 / 
5000 / 7000

SY30M-27-1-WO-01F • Yksittäislaatta, SY3000

SY50M-27-1-WO-02F • Yksittäislaatta, SY5000

SY70M-27-1-WO-03F • Yksittäislaatta, SY7000

SY30M-11-1A* • Tiiviste, SY3000 (10 kpl)

SY50M-11-1A* Tiiviste, SY5000 (10 kpl)

SY70M-11-1A* Tiiviste, SY7000 (10 kpl)

ZS-37-L M12-liitäntäkaapeli, 300 mm

ZS-37-N M12-liitäntäkaapeli, 1 000 mm
*Tiiviste toimitetaan laatan mukana
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• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 41

Edellä mainitut laatat D-sub-liitännällä, IP67

Tuotekoodi Kuvaus

SY30M-14-9A1 • Liitäntä ylöspäin

SY30M-14-9A2 Liitäntä sivulle

SY30M-DS25-015 Liitin 1,5 m kaapelilla

SY30M-DS25-030 Liitin 3 m kaapelilla

SY30M-DS25-050 Liitin 5 m kaapelilla

Liitäntäkotelo

Tuotekoodi Kuvaus

VVQC1000-T0-1 • 20 liitäntää (IP67)

SY30M-130-1A 32 jousiliitintä (IP67)

L-sarja (liitäntäkaapelilla)

Tuotekoodi Kuvaus

SY30M-14-4A-1-2 • Liitin 1,5 m kaapelilla, 34 johdinta

SY30M-14-4A-1-3 • Liitin 3 m kaapelilla, 34 johdinta

SY30M-14-4A-1-4 • Liitin 5 m kaapelilla, 34 johdinta

SY30M-14-4A-1-6 • Liitin 10 m kaapelilla, 34 johdinta

SY30M-14-4A-2-3 • Liitin 3 m kaapelilla, 17 johdinta

SY30M-14-4A-3-3 • Liitin 3 m kaapelilla, 9 johdinta

Pyöreä pistoke – 26-napainen (IP67)

Tuotekoodi Kuvaus

SY30M-14-5A • Pyöreä pistoke

AXT100-MC26 • Irtopistoke

AXT100-MC26-015 • Liitin 1,5 m kaapelilla

AXT100-MC26-030 • Liitin 3 m kaapelilla

AXT100-MC26-050 • Liitin 5 m kaapelilla

AXT100-MC26-080 • Liitin 8 m kaapelilla

Muovinen plug in -pohjalaatta kenttäväylä- tai D-sub IP67 -liitäntään, liitäntärasia, L-sarja
tai pyöreä pistoke. Täydennä venttiileillä, sähköliitännöillä ja kaapeleilla.

Venttiilikoko Tuotekoodi Venttiilipaikkoja Liitäntä

SY3000      

SS5Y3-10S0-06B-C6 • 6

Liitännät
sivussa,
Ø6 mm

SS5Y3-10S0-08B-C6 • 8

SS5Y3-10S0-10B-C6 • 10

SS5Y3-10S0-12B-C6 • 12

SY5000

SS5Y5-10S0-06B-C8 • 6

Liitännät
sivussa,
Ø8 mm

SS5Y5-10S0-08B-C8 • 8

SS5Y5-10S0-10B-C8 • 10

SS5Y5-10S0-12B-C8 • 12

SY7000

SS5Y7-10S0-06B-C10 • 6

Liitännät
sivussa,
Ø10 mm

SS5Y7-10S0-08B-C10 • 8

SS5Y7-10S0-10B-C10 • 10

SS5Y7-10S0-12B-C10 • 12

SY5000

SS5Y5-11S0-06B-C8 • 6

Liitännät
pohjassa,
Ø8 mm

SS5Y5-11S0-08B-C8 • 8

SS5Y5-11S0-10B-C8 • 10

SS5Y5-11S0-12B-C8 • 12

SY7000

SS5Y7-11S0-06B-C10 • 6

Liitännät
pohjassa,
Ø10 mm

SS5Y7-11S0-08B-C10 • 8

SS5Y7-11S0-10B-C10 • 10

SS5Y7-11S0-12B-C10 • 12

Jousiliittimillä
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Pohjalaatta muovisen plug in -laatan laajentamiseen

Venttiilikoko Tuotekoodi
Kelojen luku-

määrä 
Liitännät; A, B Liitäntä

SY3000      

SY30M-2-1SA-C4 • 1 Ø 4 mm

Liitännät
sivulla

SY30M-2-1SA-C6 • 1 Ø 6 mm

SY30M-2-1DA-C4 • 2 Ø 4 mm

SY30M-2-1DA-C6 • 2 Ø 6 mm

SY5000

SY50M-2-1SA-C6 • 1 Ø 6 mm

Liitännät
sivulla

SY50M-2-1SA-C8 • 1 Ø 8 mm

SY50M-2-1DA-C6 • 2 Ø 6 mm

SY50M-2-1DA-C8 • 2 Ø 8 mm

SY50M-2-2SA-C6 1 Ø 6 mm

Liitännät
pohjassa

SY50M-2-2SA-C8 1 Ø 8 mm

SY50M-2-2DA-C6 • 2 Ø 6 mm

SY50M-2-2DA-C8 • 2 Ø 8 mm

SY7000

SY70M-2-1SA-C8 1 Ø 8 mm

Liitännät
sivulla

SY70M-2-1SA-C10 1 Ø 10 mm

SY70M-2-1DA-C8 • 2 Ø 8 mm

SY70M-2-1DA-C10 • 2 Ø 10 mm

SY70M-2-2SA-C8 1 Ø 8 mm

Liitännät
pohjassa

SY70M-2-2SA-C10 1 Ø 10 mm

SY70M-2-2DA-C8 • 2 Ø 8 mm

SY70M-2-2DA-C10 • 2 Ø 10 mm
Sisältää sidepulttien jatkeet, tiivisteet valmiiksi asennettu.

Peitelevy vapaiden venttiilipaikkojen sulkemiseen

Venttiilikoko Tuotekoodi Kuvaus

SY3000
SY30M-26-1A • Muoviseen pohjalaattaan

SY30M-26-2A • Metalliseen pohjalaattaan

SY5000
SY50M-26-1A • Muoviseen pohjalaattaan

SY50M-26-2A • Metalliseen pohjalaattaan

SY7000
SY70M-26-1A • Muoviseen pohjalaattaan

SY70M-26-2A • Metalliseen pohjalaattaan

Venttilikohtainen paineensäädin

Venttiilikoko Tuotekoodi Kuvaus

SY3000

SY30M-05-P • Painemittarilla, paritt. paikkoihin

SY30M-06-P • Painemittarilla, parill. paikkoihin

SY30M-M1-P Ilman painemittaria

SY5000
SY50M-00-P • Painemittarilla

SY50M-M1-P Ilman painemittaria

SY7000
SY70M-00-P • Painemittarilla

SY70M-M1-P Ilman painemittaria

DIN-kiskokannatin muoviselle pohjalaatalle (tarvitaan 2 kpl / laatta)

Venttiilikoko Tuotekoodi Kuvaus

SY3000 SY30M-15-1A •

1 kpl DIN-kiskokiinnikeSY5000 SY50M-15-1A •

SY7000 SY50M-15-1A •
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Erillinen P-syöttöliitäntä – yksittäiselle venttiilille

Tuotekoodi Venttiilikoko Tyyppi

SY30M-38-1A-C6 • SY3000  Ø 6 mm

SY50M-38-1A-C8 • SY5000  Ø 8 mm

SY70M-38-1A-C10 • SY7000  Ø 10 mm

Erillinen poistoliitäntä – yksittäiselle venttiilille

Tuotekoodi Venttiilikoko Tyyppi

SY30M-39-1A-C6 • SY3000  Ø 6 mm

SY50M-39-1A-C8 • SY5000  Ø 8 mm

SY70M-39-1A-C10 • SY7000  Ø 10 mm

P-kanavan sulku – yksittäiselle venttiilille

    

Tuotekoodi Venttiilikoko Käsinohjaus

SY30M-50-1A •
SY3000

Ruuvi (ura ruuvitalttaa varten) 

SY30M-50-1AE • Vääntövipu 

SY50M-50-1A •
SY5000

Ruuvi (ura ruuvitalttaa varten) 

SY50M-50-1AE • Vääntövipu 

SY70M-50-1A •
SY7000

Ruuvi (ura ruuvitalttaa varten) 

SY70M-50-1AE • Vääntövipu 

Sulkumoduuli  (kaksi paineohjattua vastaventtiiliä)
– sulkee poistoaukot paineen kadotessa

Tuotekoodi Venttiilikoko Käsinohjaus

SY30M-60-1A • SY3000

Ruuvi (ura ruuvitalttaa varten) SY50M-60-1A • SY5000

SY70M-60-1A • SY7000

Vastaventtiili – poistokanaviin

Tuotekoodi Venttiilikoko

SY30M-24-1A • SY3000

SY50M-24-1A • SY5000

SY70M-24-1A • SY7000

Sulkulevy

Tuotekoodi Venttiilikoko Tyyppi

SY30M-40-1A •
SY3000

P-syöttölkanavaan

SY30M-40-2A • Poistokanavaan, tilaa kaksi

SY50M-40-1A • SY5000 P-syöttökanavaan tai poistoon

SY70M-40-1A • SY7000 P-syöttökanavaan tai poistoon

Tuotekoodi sis. 1 kpl levyjä. Poistokanavia varten tarvitaan kaksi levyä.

Erillinen syöttö/poisto venttiilipaikan kautta

Tuotekoodi Venttiilikoko Tyyppi

SY30M-78-1A-C6  •
SY3000

Erillinen syöttö  Ø 6 mm

SY30M-79-1A-C6 • Erillinen poisto  Ø 6 mm

SY50M-78-1A-C8 •
SY5000

Erillinen syöttö  Ø 8 mm

SY50M-79-1A-C8 • Erillinen poisto  Ø 8 mm

SY70M-78-1A-C10 •
SY7000

Erillinen syöttö  Ø 10 mm

SY70M-79-1A-C10 • Erillinen poisto  Ø 10 mm



1

Venttiilit ja kenttäväylä

1 Venttiilit

Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi44

MUUT VERSIOT
Kysy lisätietoja ja tuotekoodit SMC:ltä.

Automaattinen poisto, 5/3-venttiili  
suljetulla keskiasennolla
Poisto A- ja B-kanavista automaattisesti samaan 
aikaan P-kanavan kanssa.

Liukuva ja lukittuva käsinohjaus
Kahden käden käyttö estää venttiilin 
tahattoman aktivoinnin.

Painettava ja kierrettävä käsinohjaus  
vivulla – venttiilin manuaaliseen aktivointiin

Painettava ja kierrettävä käsinohjaus  
uralla – venttiilin manuaaliseen aktivointiin

Metallinen plug in -pohjalaatta D-sub-kaapelille, IP40. Täydennä venttiileillä ja D-sub-kaapelilla, ks. edelliset sivut.

A-, B-liitännät sivussa

Venttiilikoko Tuotekoodi Venttiilipaikkoja Liitäntä

SY3000

SS5Y3-50F1-04D-C6F 4

Liitännät 
sivussa, Ø6 

mm

SS5Y3-50F1-06D-C6F 6

SS5Y3-50F1-08D-C6F 8

SS5Y3-50F1-10D-C6F 10

SS5Y3-50F1-12D-C6F 12

SY5000

SS5Y5-50F1-04D-C8F 4

Liitännät 
sivussa, Ø8 

mm

SS5Y5-50F1-06D-C8F 6

SS5Y5-50F1-08D-C8F 8

SS5Y5-50F1-10D-C8F 10

SS5Y5-50F1-12D-C8F 12

SY7000

SS5Y7-50F1-04D-C10F 4

Liitännät 
sivussa, Ø10 

mm

SS5Y7-50F1-06D-C10F 6

SS5Y7-50F1-08D-C10F 8

SS5Y7-50F1-10D-C10F 10

SS5Y7-50F1-12D-C10F 12

A-, B-liitännät pohjassa

Venttiilikoko Tuotekoodi Venttiilipaikkoja Liitäntä

SY3000

SS5Y3-51F1-04D-C6F 4

Liitännät 
pohjassa, Ø6 

mm

SS5Y3-51F1-06D-C6F 6

SS5Y3-51F1-08D-C6F 8

SS5Y3-51F1-10D-C6F 10

SS5Y3-51F1-12D-C6F 12

SY5000

SS5Y5-51F1-04D-C8F 4

Liitännät 
pohjassa, Ø8 

mm

SS5Y5-51F1-06D-C8F 6

SS5Y5-51F1-08D-C8F 8

SS5Y5-51F1-10D-C8F 10

SS5Y5-51F1-12D-C8F 12

SY7000

SS5Y7-51F1-04D-C10F 4

Liitännät 
pohjassa, Ø10 

mm

SS5Y7-51F1-06D-C10F 6

SS5Y7-51F1-08D-C10F 8

SS5Y7-51F1-10D-C10F 10

SS5Y7-51F1-12D-C10F 12

METALLISET POHJALAATAT
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5-aukkoinen magneettiventtiili
SY3000/5000/7000/9000

Väliaine Ilma, voideltu tai voitelematon

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C

Jännite/teho 24 VDC ±10 % (muita jännitteitä pyydettäessä)/0,4 W

Kotelointiluokka Vakio: IP50 (M8- tai DIN-liittimellä IP65)

Käsinohjaus Vakio: ei lukittuva

LED, transienttisuoja Vakio

• Käyttöikä – vähintään 50 miljoonaa vaihtoa
• Saatavana ulkoisella pilotti-ilman syötöllä
• Liitännät rungossa
• Vaihdettavat liittimet A- ja B-kanavissa
• Pieni tehonkulutus 0,35 W / 24 VDC
• Vasteaika alkaen 10 ms

Liitännät venttiilin rungossa tai 
pohjalaatta, tyyppi 20/23

5/2 monostabiili

5/2 bistabiili

5/3 suljettu 
keskiasento

(R1)51
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

(R1)5  1  3(R2)

5/3 avoin 
keskiasento

(R1)
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

Magneettiventtiili yksittäis- tai pohjalaatta-asennukseen, liitännät rungossa,

2-nap. liitin (LOU), sopii pohjalaattaan 20. Sähköliitin tilattava erikseen.

Toiminta Tuotekoodi
Virtaama 
[NL/min]

Koko Käyttöpaine 
[MPa] P-liit. Liit. A/B E-liit.

SY3120-5LOU-C4-Q • 180

SY3□20

0,15-0,7 
(1,5-7 bar)

M5

Ø4

M5SY3120-5LOU-C6-Q • 195 Ø6

SY3120-5LOU-M5-Q • 170 M5

SY5120-5LOU-01F-Q • 500

SY5□20 G1/8

G1/8

G1/8SY5120-5LOU-C6F-Q • 390 Ø6

SY5120-5LOU-C8F-Q • 460 Ø8

SY3220-5LOU-C4-Q • 180

SY3□20

0,1-0,7 
(1-7 bar)

M5

Ø4

M5SY3220-5LOU-C6-Q • 195 Ø6

SY3220-5LOU-M5-Q • 170 M5

SY5220-5LOU-01F-Q • 500

SY5□20 G1/8

G1/8

G1/8SY5220-5LOU-C6F-Q • 390 Ø6

SY5220-5LOU-C8F-Q • 460 Ø8

SY3320-5LOU-C4-Q • 150

SY3□20

0,2-0,7 
(2-7 bar)

M5

Ø4

M5SY3320-5LOU-C6-Q • 235 Ø6

SY3320-5LOU-M5-Q • 135 M5

SY5320-5LOU-01F-Q • 470

SY5□20 G1/8

G1/8

G1/8SY5320-5LOU-C6F-Q • 330 Ø6

SY5320-5LOU-C8F-Q • 405 Ø8

SY3420-5LOU-C4-Q • 165

SY3□20 M5

Ø4

M5SY3420-5LOU-C6-Q • 170 Ø6

SY3420-5LOU-M5-Q • 130 M5

SY5420-5LOU-01F-Q • 420

SY5□20 G1/8

G1/8

G1/8SY5420-5LOU-C6F-Q • 340 Ø6

SY5420-5LOU-C8F-Q • 375 Ø8

5/3 paineistettu 
keskiasento

(P)

2(B)(A)4

(R1)5  1  3(R2)

SY3520-5LOU-C4-Q • 210

SY3□20 M5

Ø4

M5SY3520-5LOU-C6-Q • 200 Ø6

SY3520-5LOU-M5-Q • 145 M5

SY5520-5LOU-01F-Q • 630

SY5□20 G1/8

G1/8

G1/8SY5520-5LOU-C6F-Q • 435 Ø6

SY5520-5LOU-C8F-Q • 565 Ø8

Sähköliittimet sivulla 52
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5/3 avoin 
keskiasento

(R1)
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

5/3 paineistettu 
keskiasento

(P)

2(B)(A)4

(R1)5  1  3(R2)

YZ= Sisältää DIN-liittimen ja transienttisuojan.

5/3 suljettu 
keskiasento

(R1)51
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

(R1)5  1  3(R2)

Magneettiventtiili yksittäisasennukseen tai pohjalaattaan, liitännät rungossa,  DIN-liitin (YZ) venttiilin mukana

Toiminta Tuotekoodi
Virtaama 
[NL/min]

Koko Käyttöpaine 
[MPa] P-liit. Liit. A/B E-liit.

Sopii 
laattaan

5/2 monostabiili

SY5120-5YZ-01F-Q • 500

SY5□20

0,15-0,7 
(1,5-7 bar)

G1/8

 G1/8

G1/8

20

SY5120-5YZ-C6F-Q • 390  Ø6

SY5120-5YZ-C8F-Q • 460  Ø8

SY7120-5YZ-02F-Q • 1000

SY7□20

G1/4

G1/4

G1/8SY7120-5YZ-C10F-Q • 940 Ø10

SY7120-5YZ-C8F-Q • 795  Ø8

SY9120-5YZ-03F-Q • 2020
SY9□20

G3/8
G1/4 23

SY9120-5YZ-C12F-Q • 1725 Ø12

5/2 bistabiili

SY5220-5YZ-01F-Q • 500

SY5□20

0,1-0,7 
(1-7 bar)

G1/8

 G1/8

G1/8

20

SY5220-5YZ-C6F-Q 390  Ø6

SY5220-5YZ-C8F-Q 460  Ø8

SY7220-5YZ-02F-Q • 1000

SY7□20

G1/4

G1/4

G1/8SY7220-5YZ-C10F-Q 940 Ø10

SY7220-5YZ-C8F-Q • 795  Ø8

SY9220-5YZ-03F-Q • 2020
SY9□20

G3/8
G1/4 23

SY9220-5YZ-C12F-Q • 1725 Ø12

SY5320-5YZ-01F-Q • 470

SY5□20

0,2-0,7 
(2-7 bar)

G1/8

 G1/8

G1/8

20

SY5320-5YZ-C6F-Q • 330  Ø6

SY5320-5YZ-C8F-Q 405  Ø8

SY7320-5YZ-02F-Q • 740

SY7□20

G1/4

G1/4

G1/8SY7320-5YZ-C10F-Q 700 Ø10

SY7320-5YZ-C8F-Q 635  Ø8

SY9320-5YZ-03F-Q • 2050
SY9□20

G3/8
G1/4 23

SY9320-5YZ-C12F-Q • 1690 Ø12

SY5420-5YZ-01F-Q • 420

SY5□20 G1/8

 G1/8

G1/8

20

SY5420-5YZ-C6F-Q 340  Ø6

SY5420-5YZ-C8F-Q 375  Ø8

SY7420-5YZ-02F-Q • 675

SY7□20

G1/4

G1/4

G1/8SY7420-5YZ-C10F-Q • 615 Ø10

SY7420-5YZ-C8F-Q 590  Ø8

SY9420-5YZ-03F-Q • 2075
SY9□20

G3/8
G1/4 23

SY9420-5YZ-C12F-Q • 1610 Ø12

SY5520-5YZ-01F-Q 630

SY5□20 G1/8

 G1/8

G1/8

20

SY5520-5YZ-C6F-Q • 435  Ø6

SY5520-5YZ-C8F-Q • 565  Ø8

SY7520-5YZ-02F-Q 1050

SY7□20

G1/4

G1/4

G1/8SY7520-5YZ-C10F-Q 935 Ø10

SY7520-5YZ-C8F-Q • 830  Ø8

SY9520-5YZ-03F-Q • 2320
SY9□20

G3/8
G1/4 23

SY9520-5YZ-C12F-Q • 1825 Ø12

Sähköliittimet sivulla 52



1

Ve
nt

ti
ili

t 
ja

 k
en

tt
äv

äy
lä

Venttiilit

• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 47

5/3 suljettu 
keskiasento

(R1)51
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

(R1)5  1  3(R2)

Magneettiventtiili yksittäisasennukseen tai pohjalaattaan, liitännät rungossa, M8-liitin (WAOU) tilattava erikseen

Toiminta Tuotekoodi
Virtaama 
[NL/min]

Koko Käyttöpaine 
[MPa] P-liit. Liit. A/B E-liit.

Sopii
laattaan

5/2 monostabiili

SY3120-5WAOU-C4-Q • 180

SY3□20

0,15-0,7 
(1,5-7 bar)

M5

Ø4

M5

20

SY3120-5WAOU-C6-Q • 195 Ø6

SY3120-5WAOU-M5-Q • 170 M5

SY5120-5WAOU-01F-Q • 500

SY5□20 G1/8

G1/8

G1/8SY5120-5WAOU-C6F-Q • 390 Ø6

SY5120-5WAOU-C8F-Q 460 Ø8

SY7120-5WAOU-02F-Q • 1000

SY7□20 G1/4

G1/4

G1/8SY7120-5WAOU-C10F-Q • 940 Ø10

SY7120-5WAOU-C8F-Q 795 Ø8

SY9120-5WAOU-03F-Q • 2020
SY9□20 G1/4

G3/8
G1/4 23

SY9120-5WAOU-C12F-Q 1725 Ø12

5/2 bistabiili

SY3220-5WAOU-C4-Q 180

SY3□20

0,1-0,7 
(1-7 bar)

M5

Ø4

M5

20

SY3220-5WAOU-C6-Q • 195 Ø6

SY3220-5WAOU-M5-Q • 170 M5

SY5220-5WAOU-01F-Q • 500

SY5□20 G1/8

G1/8

G1/8SY5220-5WAOU-C6F-Q • 390 Ø6

SY5220-5WAOU-C8F-Q • 460 Ø8

SY7220-5WAOU-02F-Q • 1000

SY7□20 G1/4

G1/4

G1/8SY7220-5WAOU-C10F-Q 940 Ø10

SY7220-5WAOU-C8F-Q • 795 Ø8

SY9220-5WAOU-03F-Q • 2020
SY9□20 G1/4

G3/8
G1/4 23

SY9220-5WAOU-C12F-Q • 1725 Ø12

SY3320-5WAOU-C4-Q 150

SY3□20

0,2-0,7 
(2-7 bar)

M5

Ø4

M5

20

SY3320-5WAOU-C6-Q 235 Ø6

SY3320-5WAOU-M5-Q • 135 M5

SY5320-5WAOU-01F-Q • 470

SY5□20 G1/8

G1/8

G1/8SY5320-5WAOU-C6F-Q 330 Ø6

SY5320-5WAOU-C8F-Q 405 Ø8

SY7320-5WAOU-02F-Q • 740

SY7□20 G1/4

G1/4

G1/8SY7320-5WAOU-C10F-Q • 700 Ø10

SY7320-5WAOU-C8F-Q 635 Ø8

SY9320-5WAOU-03F-Q 2050
SY9□20 G1/4

G3/8
G1/4 23

SY9320-5WAOU-C12F-Q 1690 Ø12
 
M8-liitin täyttää standardin IEC 60947-5-2 vaatimukset. 

Sähköliittimet sivulla 52
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Ryhmälaatta – tyyppi 20 ja 23

Tuotekoodi
Paikkojen 

määrä
Liitäntäkierteet

(P, EA, EB)
Sopii kokoon Tyyppi

SS5Y3-20-02-00F-Q • 2 G1/8”  

SY3□20

20

SS5Y3-20-04-00F-Q • 4 G1/8”  

SS5Y3-20-06-00F-Q • 6 G1/8”  

SS5Y3-20-08-00F-Q • 8 G1/8”  

SS5Y3-20-10-00F-Q • 10 G1/8”  

SS5Y3-20-12-00F-Q • 12 G1/8”  

SS5Y5-20-02-00F-Q • 2 G1/4”

SY5□20

SS5Y5-20-04-00F-Q • 4 G1/4”

SS5Y5-20-06-00F-Q • 6 G1/4”

SS5Y5-20-08-00F-Q • 8 G1/4”

SS5Y5-20-10-00F-Q • 10 G1/4”

SS5Y5-20-12-00F-Q • 12 G1/4”

SS5Y7-20-02-00F-Q • 2 G1/4”

SY7□20

SS5Y7-20-04-00F-Q • 4 G1/4”

SS5Y7-20-06-00F-Q • 6 G1/4”

SS5Y7-20-08-00F-Q • 8 G1/4”

SS5Y7-20-10-00F-Q • 10 G1/4”

SS5Y7-20-12-00F-Q • 12 G1/4”

SS5Y9-23-02-00F-Q • 2 G3/8”

SY9□20 23

SS5Y9-23-04-00F-Q • 4 G3/8”

SS5Y9-23-06-00F-Q • 6 G3/8”

SS5Y9-23-08-00F-Q • 8 G3/8”

SS5Y9-23-10-00F-Q 10 G3/8”

SS5Y9-23-12-00F-Q 12 G3/8”

SS5Y9-23-14-00F-Q 14 G3/8”

SS5Y9-23-16-00F-Q 16 G3/8”

M8-liitin täyttää standardin IEC 60947-5-2 vaatimukset. 

5/3 avoin 
keskiasento

(R1)
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

5 1

Magneettiventtiili yksittäisasennukseen tai pohjalaattaan, liitännät rungossa, M8-liitin (WAOU) tilattava erikseen.

Toiminta Tuotekoodi
Virtaama 
[NL/min]

Koko Käyttöpaine 
[MPa] P-liit. Liit. A/B E-liit.

Sopii
laattaan

SY3420-5WAOU-C4-Q 165

SY3□20

0,2-0,7 
(2-7 bar)

M5

Ø4

M5

20

SY3420-5WAOU-C6-Q 170 Ø6

SY3420-5WAOU-M5-Q 130 M5

SY5420-5WAOU-01F-Q • 420

SY5□20 G1/8

G1/8

G1/8SY5420-5WAOU-C6F-Q 340 Ø6

SY5420-5WAOU-C8F-Q 375 Ø8

SY7420-5WAOU-02F-Q 675

SY7□20 G1/4

G1/4

G1/8SY7420-5WAOU-C10F-Q 615 Ø10

SY7420-5WAOU-C8F-Q 590 Ø8

SY9420-5WAOU-03F-Q 2075
SY9□20 G1/4

G3/8
G1/4 23

SY9420-5WAOU-C12F-Q 1610 Ø12

5/3 paineistettu 
keskiasento

(P)

2(B)(A)4

(R1)5  1  3(R2)

SY3520-5WAOU-C4-Q 210

SY3□20 M5

Ø4

M5

20

SY3520-5WAOU-C6-Q 200 Ø6

SY3520-5WAOU-M5-Q 145 M5

SY5520-5WAOU-01F-Q • 630

SY5□20 G1/8

G1/8

G1/8SY5520-5WAOU-C6F-Q 435 Ø6

SY5520-5WAOU-C8F-Q 565 Ø8

SY7520-5WAOU-02F-Q 1050

SY7□20 G1/4

G1/4

G1/8SY7520-5WAOU-C10F-Q 935 Ø10

SY7520-5WAOU-C8F-Q 830 Ø8

SY9520-5WAOU-03F-Q 2320
SY9□20 G1/4

G3/8
G1/4 23

SY9520-5WAOU-C12F-Q 1825 Ø12

Sähköliittimet sivulla 52
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Venttiilit

• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 49

Lisävarusteet, SY3000 ja ryhmälaatta tyyppi 20

Tuotekoodi Tyyppi Sopii kokoon

SX3000-16-1A • Kiinnitin – yksittäiselle venttiilille (sivukiinnitys)

SY3□20

SX3000-16-2A • Kiinnitin – yksittäiselle monostabiilille venttiilille (jalkakiinnitys)

SY3000-26-19A-Q • Peitelevy – sis. tiivisteen ja ruuvit

DXT060-67-01 • Peitetulppa – P-, R-kanavaan laattatyypissä 20, liitäntä 1/8” kierre

SY3000-38-20A-Q •
Erillinen P-syöttöliitin – ryhmälaattaan, tyyppi 20, sis. tiivisteen ja ruuvit, liitäntä 
M5

SY3000-39-20A-Q •
Erillinen R-poistoliitin – ryhmälaattaan, tyyppi 20, sis. tiivisteen ja ruuvit, liitäntä 
M5

SY3000-6A-M5 • Liitäntäsarja, A-, B-kanava venttiilissä, putkiliitäntä M5 (tyypin 20 laatta)

SY3000-6A-C4 • Liitäntäsarja, A-, B-kanava venttiilissä, putkiliitäntä Ø4 mm (tyypin 20 laatta)

SY3000-6A-C6 • Liitäntäsarja, A-, B-kanava venttiilissä, putkiliitäntä Ø6 mm (tyypin 20 laatta)

Lisävarusteet, SY5000 ja ryhmälaatta tyyppi 20 ja 41

SX5000-16-1A • Kiinnitin – yksittäiselle venttiilille (sivukiinnitys)

SY5□20

SX5000-16-2A • Kiinnitin – yksittäiselle monostabiilille venttiilille (jalkakiinnitys)

SY5000-26-1A-Q • Peitelevy – sis. tiivisteen ja ruuvit

SY5000-9-1 • Peitetulppa – P-, R-kanavaan laattatyypissä 20, liitäntä 1/4” kierre

SY5000-39-1A-Q •
Erillinen R-poistoliitin – ryhmälaattaan, tyyppi 20, sis. tiivisteen ja ruuvit, liitäntä 
R1/8

SY5000-6A-C6 • Liitäntäsarja, A-, B-kanava venttiilissä, putkiliitäntä Ø6 mm (tyypin 20 laatta)

SY5000-6A-C8 • Liitäntäsarja, A-, B-kanava venttiilissä, putkiliitäntä Ø8 mm (tyypin 20 laatta)

Lisävarusteet, SY7000 ja ryhmälaatta tyyppi 20 ja 41

SX7000-16-1A • Kiinnitin – yksittäiselle venttiilille (sivukiinnitys)

SY7□20

SX7000-16-2A • Kiinnitin – yksittäiselle monostabiilille venttiilille (jalkakiinnitys)

SY7000-26-1A-Q • Peitelevy – sis. tiivisteen ja ruuvit

SY5000-9-1 • Peitetulppa – P-, R-kanavaan laattatyypissä 20, liitäntä 1/4” kierre

SY7000-38-1FA-Q •
Erillinen P-syöttöliitin – pohjalaattaan, tyyppi 20, sis. tiivisteen ja ruuvit, liitäntä 
R1/4

SY7000-39-1FA-Q •
Erillinen R-poistoliitin – ryhmälaattaan, tyyppi 20, sis. tiivisteen ja ruuvit, liitäntä 
R1/4

SY7000-6A-C8 • Liitäntäsarja, A-, B-kanava venttiilissä, tyyppi 20, putkiliitäntä Ø8 mm

SY7000-6A-C10 • Liitäntäsarja, A-, B-kanava venttiilissä, tyyppi 20, putkiliitäntä Ø10 mm

SY7000-6A-02F • Liitäntäsarja, A-, B-kanava venttiilissä, tyyppi 20, putkiliitäntä G1/4

Lisävarusteet, SY9000 ja ryhmälaatta tyyppi 23

SY9000-26-1A-Q • Peitelevy – sis. tiivisteen ja ruuvit

SY9□20

SY9000-GS-1 • Venttiilin kiinnityssarja – sis. tiivisteen ja ruuvit (10 kpl pakkaus)

SY9000-6A-C8 • Liitäntäsarja – SY9000, putkiliitäntä Ø8 mm

SY9000-6A-C10 • Liitäntäsarja – SY9000, putkiliitäntä Ø10 mm

SY9000-6A-C12 • Liitäntäsarja – SY9000, putkiliitäntä Ø12 mm

SY9000-6A-03F • Liitäntäsarja – SY9000, putkiliitäntä G3/8

SY9000-39-1FA-Q • Erillinen R-poistoliitin – ryhmälaattaan, tyyppi 23, sis. tiivisteen ja ruuvit

SY9000-38-1FA-Q • Erillinen P-syöttöliitin – ryhmälaattaan, tyyppi 23, sis. tiivisteen ja ruuvit

SY9000-61-2A • P- tai R-välilaatta – erillissyöttöä tai -poistoa varten

SY9000-50-1A • Laajennusosa – laatan laajentamiseen1

SY9000-23-□ • Ruuvi – ryhmälaatan koossapitämiseen

SY9000-25-1 • Mutteri – ruuvia varten

1) Uudet sidepultit tarvitaan.

□ = venttiilipaikkojen määrä
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1 Venttiilit

Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi50

Magneettiventtiili pohjalaatta-asennukseen, 2-napainen liitin (LOU). Liitin ei sisälly toimitukseen

Piirrosmerkki Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Koko Käyttöpaine [MPa] Sopii laattaan

5/2 monostabiili
SY3140-5LOU-Q • 180 SY3□40 0,15-0,7 (1,5-7 

bar)

41

SY5140-5LOU-Q • 440 SY5□40 41

5/2 bistabiili
SY3240-5LOU-Q • 180 SY3□40

0,1-0,7 (1-7 bar)
41

SY5240-5LOU-Q • 440 SY5□40 41

5/3 suljettu 
keskiasento

SY3340-5LOU-Q •

Kysy SMC:ltä

SY3□40

0,2-0,7 (2-7 bar)

41

SY5340-5LOU-Q • SY5□40 41

5/3 avoin 
keskiasento

SY3440-5LOU-Q • SY3□40 41

SY5440-5LOU-Q • SY5□40 41

5/3 paineistettu 
keskiasento

SY3540-5LOU-Q • SY3□40 41

SY5540-5LOU-Q SY5□40 41

Magneettiventtiili pohjalaatta-asennukseen, sis. DIN-liittimen (YZ). Liitin tulee mukana.        

Piirrosmerkki Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Koko Käyttöpaine [MPa] Sopii laattaan

5/2 monostabiili
SY5140-5YZ-Q • 440 SY5□40 0,15-0,7 (1,5-7 

bar)

41

SY7140-5YZ-Q • 740 SY7□40 42

5/2 bistabiili
SY5240-5YZ-Q • 440 SY5□40

0,1-0,7 (1-7 bar)
41

SY7240-5YZ-Q • 740 SY7□40 42

5/3 suljettu 
keskiasento

SY5340-5YZ-Q •

Kysy SMC:ltä

SY5□40

0,2-0,7 (2-7 bar)

41

SY7340-5YZ-Q SY7□40 42

5/3 avoin 
keskiasento

SY5440-5YZ-Q SY5□40 41

SY7440-5YZ-Q SY7□40 42

5/3 paineistettu 
keskiasento

SY5540-5YZ-Q SY5□40 41

SY7540-5YZ-Q • SY7□40 42

Magneettiventtiili pohjalaatta-asennukseen, M8-liitin (WAOU). Liitin ei sisälly toimitukseen.

Piirrosmerkki Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Koko Käyttöpaine [MPa] Sopii laattaan

5/2 monostabiili

SY3140-5WAOU-Q • 180 SY3□40
0,15-0,7 (1,5-7 

bar)

41

SY5140-5WAOU-Q • 440 SY5□40 41

SY7140-5WAOU-Q • 740 SY7□40 42

5/2 bistabiili

SY3240-5WAOU-Q • 180 SY3□40

0,1-0,7 (1-7 bar)

41

SY5240-5WAOU-Q • 440 SY5□40 41

SY7240-5WAOU-Q 740 SY7□40 42

5/3 suljettu 
keskiasento

SY3340-5WAOU-Q

Kysy SMC:ltä

SY3□40

0,2-0,7 (2-7 bar)

41

SY5340-5WAOU-Q SY5□40 41

SY7340-5WAOU-Q SY7□40 42

5/3 avoin 
keskiasento

SY3440-5WAOU-Q • SY3□40 41

SY5440-5WAOU-Q • SY5□40 41

SY7440-5WAOU-Q SY7□40 42

5/3 paineistettu 
keskiasento

SY3540-5WAOU-Q SY3□40 41

SY5540-5WAOU-Q SY5□40 41

SY7540-5WAOU-Q SY7□40 42
M8-liitin täyttää standardin IEC 60947-5-2 vaatimukset.

SY3000/5000/7000 tyypin 40 ja 41 ryhmälaattaan

Väliaine Ilma, voideltu tai voitelematon

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C

Jännite/teho 24 VDC ±10 % (muita jännitteitä pyydettäessä)/0,4 W

Kotelointiluokka Vakio: IP50 (M8- tai DIN-liittimellä IP65)

Käsinohjaus Vakio: ei lukittuva

LED, transienttisuoja Vakio

(R1)51
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

(R1)5  1  3(R2)

(R1)
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

5 1

(P)

2(B)(A)4

(R1)5  1  3(R2)

(R1)51
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

(R1)5  1  3(R2)

(R1)
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

5 1

(R1)51
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

(R1)5  1  3(R2)

(R1)
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

5 1

(P)

2(B)(A)4

(R1)5  1  3(R2)

(P)

2(B)(A)4

(R1)5  1  3(R2)
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Venttiilit

• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 51

Ryhmälaatta – tyyppi 41 ja 42

Tuotekoodi
Paikkojen 

määrä
Sylinteriliitäntä

4(A), 2(B)
Liitäntä P, EA, 

EB
Sopii kokoon Tyyppi

SS5Y3-41-02-M5F-Q • 2

M5

G1/8” SY3□40

41

SS5Y3-41-04-M5F-Q • 4

SS5Y3-41-06-M5F-Q • 6

SS5Y3-41-08-M5F-Q • 8

SS5Y3-41-10-M5F-Q 10

SS5Y3-41-02-C6F-Q • 2

Ø6

SS5Y3-41-04-C6F-Q • 4

SS5Y3-41-06-C6F-Q • 6

SS5Y3-41-08-C6F-Q • 8

SS5Y3-41-10-C6F-Q • 10

SS5Y3-41-12-C6F-Q • 12

SS5Y5-41-02-01F-Q • 2

G1/8

G1/4” SY5□40

SS5Y5-41-04-01F-Q • 4

SS5Y5-41-06-01F-Q • 6

SS5Y5-41-08-01F-Q • 8

SS5Y5-41-10-01F-Q • 10

SS5Y5-41-12-01F-Q • 12

SS5Y5-41-02-C8F-Q • 2

Ø8

SS5Y5-41-04-C8F-Q • 4

SS5Y5-41-06-C8F-Q • 6

SS5Y5-41-08-C8F-Q • 8

SS5Y5-41-10-C8F-Q • 10

SS5Y5-41-12-C8F-Q • 12

SS5Y7-42-02-02F-Q • 2

G1/4 G1/4” SY7□40 42

SS5Y7-42-04-02F-Q • 4

SS5Y7-42-06-02F-Q • 6

SS5Y7-42-08-02F-Q • 8

SS5Y7-42-10-02F-Q • 10

SS5Y7-42-12-02F-Q • 12

Jopa 20 paikkaa. 45-tyyppisessä laatassa voi olla erilaisia sylinteriliitäntöjä. Ota yhteys SMC:hen.

Yksittäislaatta, tyyppi 40

Tuotekoodi Liitäntä Sopii kokoon

SY3000-27-1F-Q • G1/8” SY3□40

SY5000-27-1F-Q • G1/4” SY5□40

SY7000-27-1F-Q • G1/4” SY7□40
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Venttiilit ja kenttäväylä

1 Venttiilit

Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi52

Lisävarusteet, SY3000 ja ryhmälaatta tyyppi 41/42

Tuotekoodi Tyyppi Sopii kokoon

SY3000-26-9A-Q • Peitelevy – sis. tiivisteen ja ruuvit

SY3□40

DXT060-67-01 • Tulppa – P-, R-kanavaan, liitäntä Rc1/8

SY3000-38-2A-Q • Erillinen P-syöttöliitin – pohjalaattaan, tyyppi 41, sis. tiivisteen ja ruuvit, liitäntä M5

SY3000-39-2A-Q • Erillinen R-poistoliitin – pohjalaatta tyyppi 41, sis. tiivisteen ja ruuvit, liitäntä M5

Lisävarusteet, SY5000 ja ryhmälaatta tyyppi 41/42

Tuotekoodi Tyyppi Sopii kokoon

SY5000-26-2A-Q Peitelevy – sis. tiivisteen ja ruuvit

SY5□40

SY5000-9-1 • Tulppa – P-, R-kanavaan, liitäntä Rc1/4

SY5000-38-16FA-Q • Erillinen P-syöttöliitin – pohjalaattaan, tyyppi 41, sis. tiivisteen ja ruuvit, liitäntä R1/8

SY5000-39-16FA-Q • Erillinen R-poistoliitin – pohjalaatta tyyppi 41, sis. tiivisteen ja ruuvit, liitäntä R1/8

Lisävarusteet, SY7000 ja ryhmälaatta tyyppi 41/42

Tuotekoodi Tyyppi Sopii kokoon

SY7000-26-22A-Q • Peitelevy – sis. tiivisteen ja ruuvit

SY7□40

SY5000-9-1 • Tulppa – P-, R-kanavaan, liitäntä Rc1/4

SY7000-38-16FA-Q • Erillinen P-syöttöliitin – pohjalaattaan, tyyppi 42, sis. tiivisteen ja ruuvit, liitäntä G1/4

SY7000-39-16FA-Q • Erillinen R-poistoliitin – pohjalaattaan, tyyppi 42, sis. tiivisteen ja ruuvit, liitäntä G1/4

Yleiset lisävarusteet – SY3000/5000/7000

Ohjausventtiilit

Tuotekoodi Tyyppi

V111-5WAOU • Ohjausosa – varaosa venttiiliin sinisellä (ja keltaisella) käsiohjausnapilla, M8-liitin (WAOU), 24 VDC

V115-5YZ • Ohjausosa – varaosa venttiiliin sinisellä (ja keltaisella) käsiohjausnapilla, DIN-liitin (YZ), 24 VDC

V111-5LOU •
Ohjausosa – varaosa venttiiliin sinisellä (ja keltaisella) käsiohjausnapilla, uusi tyyppi, vakio (LOU), 
24 VDC

Liitin ja kaapeli (IP50), sopii sekä tyyppiin 20 että 40

Tuotekoodi Tyyppi Kaapelin pituus [m]

SY100-30-4A-6 •

2-napainen, vakio (LOU)

0,6

SY100-30-4A-10 • 1

SY100-30-4A-20 • 2

SY100-30-4A-30 • 3

SY100-68-A-6 •

2-napainen, kumipäällysteinen (LOU)

0,6

SY100-68-A-10 • 1

SY100-68-A-20 • 2

SY100-68-A-30 • 3

V100-49-1-2 •
M8 (WAOU)

0,5

V100-49-1-4 • 2

Liitin – varaosa, DIN 43650C, sopii sekä tyyppiin 20 että 40

Tuotekoodi Tyyppi

SY100-82-3-05 •
DIN-liitin merkkivalolla  

ja 24 VDC suojapiirillä, DIN 43650

SY100-82-1 •
DIN-liitin ilman merkkivaloa  
ja suojapiiriä, DIN 43650
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• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 53

5-aukkoinen magneettiventtiili 
pohjalaatta-asennukseen 
SY9000

(R1)51
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

(P)

2(B)(A)4

(P)

2(B)(A)4

(R1)5  1 3(R2)

(R1)5  1 3(R2)

(R1)5  1 3(R2)

Väliaine Ilma, voideltu tai voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Maks. käyttöpaine 0,7 MPa (7 bar)

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C (kuiva ilma)

Jännite/teho Vakio: 24 VDC (12 VDC pyydettäessä)/ 0,45 W

Kotelointiluokka Vakio: IP65 DIN- tai M8-liittimellä

Käsinohjaus Vakio: ei lukittava (lukittava tilauksesta)

LED, transienttisuoja Vakio

• 35 ms vasteaika (5/2 merkkivalolla/transienttisuojalla)
• Pitkä käyttöikä, vähintään 50 miljoonaa vaihtoa

1 Ei käytössä 3 
–+ (miinus tai plus) 4 
+– (plus tai miinus)

Nastajärjestys, M8 (WAOU)

1 3

4

Toiminta Tuotekoodi, 
magneettiventtiili

Virtaama  
[NL/min] Käyttöpaine [MPa] Sähköliitäntä (24 VDC) Piirrosmerkit

5/2 monos-
tabiili

SY9140-5LOU-Q •
SY9140-5WAOU-Q •
SY9140-5YO-Q •

1700 
(virtaama perus-
tuu laatta-asen-
teiseen venttiiliin)

0,15–0,7 (1,5–7 bar) LOU: 2-napainen liitin 
transienttisuojalla ja 

merkkivalolla (kaapeli 
ja liitin eivät sisälly 

toimitukseen)

YO: Nasta DIN-liitti-
meen (liitin ei sisälly 

toimitukseen)

WAOU: M8-liitin 
merkkivalolla ja tran-

sienttisuojalla (M8-liitin 
ja kaapeli eivät sisälly 

toimitukseen)

5/2 bistabiili
SY9240-5LOU-Q •
SY9240-5WAOU-Q
SY9240-5YO-Q •

0,1–0,7 (1–7 bar)

5/3 suljettu 
keskiasento

SY9340-5LOU-Q •
SY9340-5WAOU-Q 
SY9340-5YO-Q •

0,2–0,7 (2–7 bar)5/3 avoin 
keskiasento

SY9440-5LOU-Q •
SY9440-5WAOU-Q 
SY9440-5YO-Q •

5/3 
paineistettu 
keskiasento

SY9540-5LOU-Q •
SY9540-5WAOU-Q •
SY9540-5YO-Q •

M8-liitin täyttää standardin IEC 60947-5-2 vaatimukset.

Muita jännitteitä, liittimiä ja liitäntäkokoja pyydettäessä.
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Venttiilit ja kenttäväylä

1 Venttiilit

Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi54

Pohjalaatat, tyyppi 43

Tuotekoodi Paikkojen määrä Syl. liitäntäkoko Liitäntäkoko P, EA, EB

SS5Y9-43-02B-03F-Q 2

G3/8”

ø12 (pistoliitin)

SS5Y9-43-04B-03F-Q 4

SS5Y9-43-06B-03F-Q 6

SS5Y9-43-08B-03F-Q 8

SS5Y9-43-10B-03F-Q 10

SS5Y9-43-12B-03F-Q 12

SS5Y9-43-02B-C12-Q 2

ø12 (pistoliitin)

SS5Y9-43-04B-C12-Q 4

SS5Y9-43-06B-C12-Q 6

SS5Y9-43-08B-C12-Q 8

SS5Y9-43-10B-C12-Q 10

SS5Y9-43-12B-C12-Q 12

Jos tarvitset version, jonka paikkamäärää ei löydy taulukosta, ota yhteyttä SMC:hen.

Tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

SY9000-26-2A-Q •
Peitelevy – sis. tiivisteen ja 

ruuvit

Liitin ja kaapeli

Tuotekoodi Tyyppi Kaapelin pituus [m]

SY100-30-4A-6 •

2-napainen, vakio (LOU ja YO)

0,6

SY100-30-4A-10 • 1

SY100-30-4A-20 • 2

SY100-30-4A-30 • 3

SY100-68-A-6 •
2-napainen, kumipäällysteinen 

(LOU ja YO)

0,6

SY100-68-A-10 • 1

SY100-68-A-20 • 2

SY100-68-A-30 • 3

1697580/PUR/0,6 •
     M8, IP67 (WAOU)

0,6

1504822 2

DIN-liitin, DIN 43650

Tuotekoodi Tyyppi

SY100-82-3-05 •
DIN-liitin merkkivalolla ja 

24 VDC suojapiirillä, DIN 43650

SY100-82-1 •
DIN-liitin ilman merkkivaloa ja 

suojapiiriä, DIN 43650
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5-aukkoinen magneettiventtiili, kasettityyppinen
SY3060/5060/7060

Väliaine Ilma, voideltu tai voitelematon

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila Enintään 50 °C

Jännite/teho
Vakio: 24 VDC ±10 % (muita jännitteitä pyydettäessä)/  
0,4 W (pienitehoinen: 0,1 W)

Kotelointiluokka IP50 tai IP65 (M8-liittimellä)

Käsinohjaus Vakio: Ei lukittava (lukittava tilauksesta)

LED, transienttisuoja Vakio

• Venttiililohko on helposti laajennettavissa ja purettavissa

• Vähemmän osia venttiilien pohjalaatta-asennukseen verrattuna

• Venttiilin leveys 10,5/16/19 mm

• Erittäin kevyt

• 10 ms vasteaika (SY3000)

• Helposti jälkiasennettavat liittimet

• Käyttöikä 50 miljoonaa vaihtoa

1 Ei käytössä  
3 –+ (miinus tai plus)  
4 +– (plus tai miinus)

Nastajärjestys, M8 (WAOU)

1 3

4

(P)

2(B)(A)4

(EA)5 1 3(EB)

(P)

2(B)(A)4

(EA)5 1 3(EB)

(P)

2(B)(A)4

(EA)5 1 3(EB)

Toiminta Tuotekoodi, 
magneettiventtiili Venttiilikoko A/B-liitäntäkoko 

(varastotuote) Käyttöpaine [MPa] 24 VDC käyttöjän-
nitteelle Piirrosmerkit

5/2 monos-
tabiili

SY3160-5LOU-□-Q SY3060 C6 •, M5 •

0,15–0,7
(1,5-7 bar)

LOU: 2-napainen 
liitin transienttisuo-
jalla ja merkkivalolla 
(kaapeli ja liitin eivät 
sisälly toimitukseen)

WAOU: M8-liitin 
merkkivalolla ja 

transienttisuojalla 
(M8-liitin ja kaapeli 
eivät sisälly toimi-

tukseen) 

SY3160-5WAOU-□-Q SY3060 C6, M5 •

SY5160-5LOU-□-Q SY5060 C6 •, 01F •

SY5160-5WAOU-□-Q SY5060 C6, 01F

SY7160-5LOU-□-Q SY7060 C8 •, 02F •

SY7160-5WAOU-□-Q SY7060 C8, 02F

5/2 bistabiili

SY3260-5LOU-□-Q SY3060 C6 •, M5 •

0,1–0,7
(1-7 bar)

SY3260-5WAOU-□-Q SY3060 C6, M5

SY5260-5LOU-□-Q SY5060 C6 •, 01F •

SY5260-5WAOU-□-Q SY5060 C6, 01F •

SY7260-5LOU-□-Q SY7060 C8, 02F •

SY7260-5WAOU-□-Q SY7060 C8, 02F

5/3 suljettu 
keskiasento

SY3360-5LOU-□-Q SY3060 C6 •, M5 •

0,2–0,7
(2-7 bar)

SY3360-5WAOU-□-Q SY3060 C6, M5

SY5360-5LOU-□-Q SY5060 C6 •, 01F •

SY5360-5WAOU-□-Q SY5060 C6, 01F

SY7360-5LOU-□-Q SY7060 C8 •, 02F •

SY7360-5WAOU-□-Q SY7060 C8, 02F

5/3 avoin 
keskiasento

SY3460-5LOU-□-Q SY3060 C6 •, M5 •

SY3460-5WAOU-□-Q SY3060 C6, M5

SY5460-5LOU-□-Q SY5060 C6 •, 01F •

SY5460-5WAOU-□-Q SY5060 C6 •, 01F •

SY7460-5LOU-□-Q SY7060 C8 •, 02F •

SY7460-5WAOU-□-Q SY7060 C8, 02F

5/3  pai-
neistettu 

keskiasento

SY3560-5LOU-□-Q SY3060 C6 •, M5 •

SY3560-5WAOU-□-Q SY3060 C6, M5

SY5560-5LOU-□-Q SY5060 C6 •, 01F •

SY5560-5WAOU-□-Q SY5060 C6, 01F

SY7560-5LOU-□-Q SY7060 C8 •, 02F

SY7560-5WAOU-□-Q SY7060 C8, 02F

□ A/B-liitäntä;  M5: M5x0,8  
C6: ø6 mm  
C8: ø8 mm  
01F: G1/8  
02F: G1/4

Muita jännitteitä, liittimiä ja liitäntäkokoja pyydettäessä.
M8-liitin täyttää standardin IEC 60947-5-2 vaatimukset.
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Liitäntäkappale, A/B-liitäntä

Tuotekoodi Liitäntä Sopii kokoon

SY3000-6A-M5 • M5 SY3060

SY3000-6A-C4 • ø 4 mm SY3060

SY3000-6A-C6 • ø 6 mm SY3060

SY5000-6A-01F • G1/8” SY5060

SY5000-6A-C6 • ø 6 mm SY5060

SY5000-6A-C8 • ø 8 mm SY5060

SY7000-6A-02F • G1/4” SY7060

SY7000-6A-C8 • ø 8 mm SY7060

Pohjalaatan lisävarusteet

Numero Tuote SY3060 SY5060 SY7060

1 Venttiilit katso taulukko edellisellä sivulla

2 Syöttölohko SY3000-55-1A-Q • SY5000-55-1A-Q • SY7000-75-1A-Q •
3 D-puolen päätylevy SY3000-56-1A-Q • SY5000-56-1A-Q • SY7000-56-1A-Q •
4 U-puolen päätylevy SY3000-56-1B-Q • SY5000-56-1B-Q • SY7000-56-1B-Q

5 Holkkisarja (ei sisälly venttiiliin) SY3000-52-5A • SY5000-52-3A • SY7000-70-1A •
6 Alumiininen DIN-kisko VZ1000-11-1-□ VZ1000-11-1-□ VZ1000-11-4-□

-

SUP-lisäliitäntä SY3000-54-1C-Q • SY5000-54-1C-Q • SY7000-54-1C-Q •
EXH-lisäliitäntä SY3000-55-1B-Q • SY5000-55-1B-Q • SY7000-55-1B-Q •
SUP/EXH-kanavan sulkulevy SY3000-52-6A • SY5000-52-4A • SY7000-70-2A •
Äänenvaim. EXH-kanavaan AN15-C08 • AN20-C10 • AN30-C12 •

□ DIN-kiskon pituusviite

Kiinnitysruuvi  
DIN-kiskoon

D-puoli

U-puoli

Virtausominaisuudet

Malli A/B-liitännän koko Virtaama [NL/min]

SS5Y3-60-Q ø6 mm, M5 189

SS5Y5-60-Q ø6 mm, G1/8 469

SS5Y7-60-Q ø8 mm, G1/4 947

Liitin ja kaapeli
Tuotekoodi Tyyppi Kaapelin pituus [m]

SY100-30-4A-6 •

2-napainen, vakio 
(LOU ja YO)

0,6

SY100-30-4A-10 • 1

SY100-30-4A-20 • 2

SY100-30-4A-30 • 3

SY100-68-A-6 •
2-napainen, 

kumipäällysteinen 
(LOU ja YO)

0,6

SY100-68-A-10 • 1

SY100-68-A-20 • 2

SY100-68-A-30 • 3

1697580/PUR/0,6 •
M8, IP67 (WAOU)

6

1504822 2

Ryhmäasennussarjat

Tuotekoodi 
Koko SY3060

Tuotekoodi 
Koko SY5060

Tuotekoodi 
Koko SY7060

Venttiilipaikkojen 
määrä

SS5Y3-60-02DQ SS5Y5-60-02D-Q SS5Y7-60-02DQ 2

SS5Y3-60-04DQ SS5Y5-60-04D-Q SS5Y7-60-04DQ 4

SS5Y3-60-06DQ SS5Y5-60-06D-Q SS5Y7-60-06DQ 6

SS5Y3-60-08DQ SS5Y5-60-08D-Q SS5Y7-60-08DQ 8

SS5Y3-60-10DQ SS5Y5-60-10D-Q SS5Y7-60-10DQ 10

SS5Y3-60-12DQ SS5Y5-60-12D-Q SS5Y7-60-12DQ 12

Sisältää syöttö-/poistolohkon, päätylevyt ja DIN-kiskon.
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Väliaine Ilma (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C

Jännite/teho Vakio 24 VDC ±10 %

Kotelointiluokka IP40/IP67 riippuen sähköliitännän valinnasta
 
• Erittäin kompakti, leveys vain 6,4 mm  
• 35–39 % pienempi leveys samalla virtaamalla*  
• Samalla paino on laskenut 29–59 %*  
• Ihanteellinen robottisovelluksiin ja muihin kohteisiin, joissa   
   vaaditaan keveyttä, kompaktia kokoa ja korkeaa suorituskykyä 

* Verrattuna saman virtaaman SY-venttiiliin 

5-aukkoinen magneettiventtiili, plug-in
JSY1000/3000/5000

VENTTIILIRYHMÄN KONFIGUROINTI – KÄYTÄ KONFIGUROINTITYÖKALUAMME
Verkkosivuillamme www.smc.fi voit nopeasti koota venttiiliryhmän online-konfigurointityökalun avulla. 

Sen lisäksi, että kaikki asiaankuuluvat tiedot kootaan yhteen tiedostoon, saat myös mahdollisuuden tarkastella 

ryhmää 3D-muodossa ja ladata sen halutussa CAD-muodossa.

JSY1000 JSY3000 JSY5000

A-, B-liitännät ø2, ø4, ø6 A-, B-liitännät ø6, ø8 A-, B-liitännät ø10, ø12  

Sylinterin nopeus* (mm/s)
ø6 pistoliitin

Sylinterin nopeus* (mm/s)
ø8 pistoliitin

Sylinterin nopeus* (mm/s)
ø12 pistoliitin

*Huomaa: Paine: 0,5 MPa; kuormitusaste: 50%; pystyliike. Lisätietoja on JSY-esitteessä.

JSY1000 6,4 mm leveys vain 2 ja 5 mm putkihalkaisijoilla. 6 mm putkilla pohjalohkon leveys 9 mm.

15 mm10 mm6,4 mm
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JSY1000/3000 pohjalaatta, D-sub IP40. Täydennä venttiileillä ja D-sub-kaapelilla.

Venttiilikoko Tuotekoodi Venttiilipaikkoja Liitäntä

JSY1000      
venttiilijako 

6,5mm

JJ5SY1-10F1-06D-C4 • 6

Liitännät sivussa,  
Ø4 mm

JJ5SY1-10F1-08D-C4 • 8

JJ5SY1-10F1-10D-C4 • 10

JJ5SY1-10F1-12D-C4 • 12

JSY1000      
venttiilijako          

9 mm

JJ5SY1-10F1-06D-C6 • 6

Liitännät sivussa,  
Ø6 mm

JJ5SY1-10F1-08D-C6 • 8

JJ5SY1-10F1-10D-C6 • 10

JJ5SY1-10F1-12D-C6 • 12

JSY3000

JJ5SY3-10F1-06D-C8 • 6

Liitännät sivussa,  
Ø8 mm

JJ5SY3-10F1-08D-C8 • 8

JJ5SY3-10F1-10D-C8 • 10

JJ5SY3-10F1-12D-C8 • 12

JSY1000/3000/5000 venttiili, plug-in

Venttiilikoko
Tuotekoodi
palautuvalla
käsinohjauksella

Toiminta
"Virtaama  
[NL/min]"

Käyttöpaine 
(MPa)

Piirrosmerkki

JSY1000 JSY1100T-5NZ •

5/2 monostabiili

179/244*

0,15 - 0,7JSY3000 JSY3100-5U • 567

JSY5000 JSY5100-5U • 1551

JSY1000 JSY1200T-5NZ • 

5/2 bistabiili

179/244*

0,1 - 0,7JSY3000 JSY3200-5U •   567

JSY5000 JSY5200-5U •   1551

JSY1000 JSY1300T-5NZ • 
5/3 suljettu 
keskiasento

179/244*

0,2 - 0,7JSY3000 JSY3300-5U •   567

JSY5000 JSY5300-5U • 1551

JSY1000 JSY1400T-5NZ •
5/3 avoin 

keskiasento

179/244*

0,2 - 0,7JSY3000 JSY3400-5U • 567

JSY5000 JSY5400-5U •   1551

JSY1000 JSY1500T-5NZ •
5/3 paineistettu 

keskiasento

179/244*

0,2 - 0,7JSY3000 JSY3500-5U • 567

JSY5000 JSY5500-5U • 1551

JSY1000 JSY1A00T-5NZ •
2x 3/2  
NC/NC

179/244*

0,15 - 0,7JSY3000 JSY3A00-5U • 567

JSY5000 JSY5A00-5U • 1551

JSY1000 JSY1B00T-5NZ •
2x 3/2  
NO/NO

179/244*

0,15 - 0,7JSY3000 JSY3B00-5U • 567

JSY5000 JSY5B00-5U • 1551

JSY1000 JSY1C00T-5NZ •
2x 3/2 
NC/NO

179/244*

0,15 - 0,7JSY3000 JSY3C00-5U • 567

JSY5000 JSY5C00-5U • 1551

*Liitäntä Ø4/Ø6, JSY1000 6 mm liitäntä lisää pohjalaatan leveyttä

*JSY1000 6 mm liitäntä lisää pohjalaatan leveyttä.



1

Ve
nt

ti
ili

t 
ja

 k
en

tt
äv

äy
lä

Venttiilit

• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 59

Täydellinen pohjalaatta olemassa olevan pohjalaatan laajentamiseen

Venttiilikoko
Tuotekoodi maks. yhden kelan liitäntää 
varten (monostabiili)

Tuotekoodi kahden kelan liitäntää varten 
(muut)

JSY1000 6,5 mm JSY11M-2P-1SA-C4 • JSY11M-2P-1DA-C4 •
JSY1000 9 mm JSY11M-2P-2SA-C6 • JSY11M-2P-2DA-C6 •

JSY3000 JSY31M-2P-1SA-C8 • JSY31M-2P-1DA-C8 •
JSY5000 JSY51M-2P-1SA-C10 • JSY51M-2P-1DA-C10 •

Huomaa: Vakiorakenne maks. 12 paikkaa, kysy SMC:ltä, jos tarvitset enemmän.

Peitelevy vapaiden venttiilipaikkojen sulkemiseen

Venttiilikoko Tuotekoodi Kuvaus

JSY1000 JSY11M-26P-1A • Peitelevy ruuveineen

JSY3000 JSY31M-26P-1A • Peitelevy ruuveineen

JSY5000 JSY51M-26P-1A • Peitelevy ruuveineen

 
Erillinen P-syöttöliitäntä – yksittäiselle venttiilille

Venttiilikoko Tuotekoodi Kuvaus

JSY1000 JSY11M-38P-1A-C4 • Liitäntä Ø4, ruuvit, tiiviste

JSY3000 JSY31M-38P-1A-C6 • Liitäntä Ø6, ruuvit, tiiviste

JSY5000 JSY51M-38P-1A-C10 • Liitäntä Ø10, ruuvit, tiiviste

Erillinen poistoliitäntä – yksittäiselle venttiilille

Venttiilikoko Tuotekoodi Kuvaus

JSY1000 JSY11M-39P-1A-C4 • Liitäntä Ø4, ruuvit, tiiviste

JSY3000 JSY31M-39P-1A-C6 • Liitäntä Ø6, ruuvit, tiiviste

JSY5000 JSY51M-39P-1A-C10 • Liitäntä Ø10, ruuvit, tiiviste

JSY5000 pohjalaatta, D-sub IP40, täydennä venttiileillä ja D-sub-kaapelilla 
Venttiilikoko Tuotekoodi Venttiilipaikkoja Liitäntä

JSY5000

JJ5SY5-10F1-06D-C10 • 6

Liitännät sivussa,  
Ø10 mm

JJ5SY5-10F1-08D-C10 • 8

JJ5SY5-10F1-10D-C10 • 10

JJ5SY5-10F1-12D-C10 • 12

D-sub-kaapeli ja liitin – 25-napainen, MIL-standardin mukainen 
(0,3 mm2)

Venttiilikoko Tuotekoodi Kuvaus

JSY1000/ 
3000/5000

AXT100-DS25-030 • Liitin 3 m kaapelilla

AXT100-DS25-050 • Liitin 5 m kaapelilla

AXT100-DS25-100 • Liitin 10 m kaapelilla

Vaihtoehtoisia rakenteita:

JSY-pohjalaattoja on saatavana useina eri rakenneversioina.

Kysy muista versioista SMC:ltä tai katso www.smc.fi:

• 2–24 venttiilipaikkaa riippuen sähköliitännästä

• Vaihtoehtoiset ilmaliitäntöjen mitat ja sijainnit

• DIN-kiskoasennus, integroitu äänenvaimennin, ulkoinen pilotti-ilma 

• Sähköliitäntä D-sub, nauhakaapeli, liitäntärasia, kaapeli tai kenttäväylä

• IP67

Kahden kelan pohjalaattaa voi käyttää myös monostabiilille venttiilille. Vie yhden ylimääräisen ohjaustulon.
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Sulkulevy pohjalaatan kanavan sulkemiseen, 1 kpl/pakkaus
Venttiilikoko Tuotekoodi Kuvaus

JSY1000 JSY11M-40P-1A • P-syöttö- tai poistokanavan sulkulevy

JSY3000 JSY31M-40P-1A • P-syöttökanavan sulkulevy

JSY3000 JSY31M-40P-2A • Poistokanavan sulkulevy

JSY5000 JSY51M-40P-1A • P-syöttö- tai poistokanavan sulkulevy

JSY1/3/5000 SJ3000-155-1A • Etiketit pohjalaatan merkitsemiseen

Molempien poistokanavien sulkeminen vaatii 2 sulkulevyä

Äänenvaimennin, asennetaan pohjalaatan poistoliitäntään
Venttiilikoko Tuotekoodi Kuvaus

JSY1000 AN15-C08 • Äänenvaimennin, liitäntä ø8

JSY3000 AN20-C10 • Äänenvaimennin, liitäntä ø10

JSY5000 AN30-C12 • Äänenvaimennin, liitäntä ø12

Putkenirrotin
Venttiilikoko Tuotekoodi Kuvaus

JSY1000 TG-0204 • Putkikoko ø2/ø4

JSY1000 TG-0608 • Putkikoko ø6

JSY3000 TG-0608 • Putkikoko ø6/ø8

JSY5000 TG-1012 • Putkikoko ø10/ø12

DIN-kiskokiinnike, 1 kpl/pakkaus (tarvitaan 2 kpl/pohjalaatta)
Venttiilikoko Tuotekoodi Kuvaus

JSY1000 JSY11M-15P-1A • Sis. ruuvin (DIN-kisko ei sisälly)

JSY3000 SY30M-15-1A • Sis. ruuvin (DIN-kisko ei sisälly)

JSY5000 SY50M-15-1A • Sis. ruuvin (DIN-kisko ei sisälly)

Vaihtoliitin A-, B-kanavaan, 1 kpl/pakkaus l Klipsi 10 kpl/pakkaus
Venttiilikoko A-, B-kanava Tuotekoodi Tuotekoodi

JSY1000
ø2

Tiedot alla

KQSY10-C2 •
SJ1000-CL-1 •

ø4 KQSY10-C4-X1336 •
JSY1000* ø6 KQSY11-C6-X1336 • JSY11M-19P-1A •

JSY3000
ø6 KQSY30-C6 •

JSY31M-19P-1A •
ø8 KQSY30-C8-X1336 •

JSY5000
ø10 KQSY50-C10 •

JSY51M-19P-1A •
ø12 KQSY50-C12-X1336 •

* ø6-liitäntä sopii vain pohjalaattaan 9 mm venttiilijaolla.

Vaihtoliitin P-, E-kanavaan, 1 kpl/pakkaus l Lukituslevy 1 kpl*/pakkaus

Venttiilikoko
P-, 
E-kanava

Tuotekoodi Tuotekoodi

JSY1000 Ks. yllä ø8 KQSY30-C8-X1336 • JSY11M-10P-1 •
JSY3000 ø10 KQSY31-C10-X1336 • JSY31M-10P-1 •
JSY5000 ø12 KQSY50-C12-X1336 • JSY51M-10P-1 •

*Kahdelle liittimelle

Tulppa, 1 kpl/pakkaus

Venttiilikoko A-, B-kanava
P-, 
E-kanava

Tuotekoodi

JSY1000

 KQP, ks. liittimet

ø8 JSY11M-62P-1A •
JSY3000 ø10 JSY31M-62P-1A •
JSY5000 ø12 JSY51M-62P-1A •

j

j

k



1

Ve
nt

ti
ili

t 
ja

 k
en

tt
äv

äy
lä

Venttiilit

• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 61

4-aukkoinen magneettiventtiili, kasettityyppinen
SJ2000/3000

Väliaine Paineilma

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C

Jännite/teho
24 VDC ±10 %

Vakio: SJ2000; 0,55 W, SJ3000; 0,4 W 
Pyydettäessä energiaa säästävänä (0,15 W)

Kotelointiluokka IP40

Käsinohjaus Palautuva vakiona, lukittava pyydettäessä

LED ja transienttisuoja Vakio

• Matala rakenne
• Eri kokoja, 7 mm ja 10 mm, voidaan asentaa samaan pohjalaattaan
• Sisäiset koskettimet mahdollistavat helpon muuttamisen ja laajentamisen
• Teholähteen erotuskytkin kunkin venttiilin yksittäiseen tyhjentämiseen

351

24

(EB)(P)(EA)

(B)(A)

351
(EB)(P)(EA)

24
(B)(A)

Toiminta
Tuotekoodi, 
magneettiventtiili

Venttiilikoko
Virtaama  
[NL/min]

Käyttöpaine 
[MPa]

Liitäntäkoko 
A/B

Liitäntäkoko 
P/E

Piirrosmerkki

4/2 monostabiili

SJ2160-5CU-C2 • SJ2000
40

0,15–0,7
(1,5-7 bar)

ø2

ø8

SJ3160-5CU-C2 SJ3000

SJ2160-5CU-C4 • SJ2000 77
ø4

SJ3160-5CU-C4 SJ3000 100

SJ3160-5CU-C6 • SJ3000 125 ø6

4/2 bistabiili

SJ2260-5CU-C2 SJ2000
40

0,1–0,7
(1-7 bar)

ø2

ø8

SJ3260-5CU-C2 SJ3000

SJ2260-5CU-C4 • SJ2000 77
ø4

SJ3260-5CU-C4 • SJ3000 100

SJ3260-5CU-C6 • SJ3000 125 ø6

4/3, suljettu 
keskiasento

SJ2360-5CU-C2 • SJ2000

Kysy
SMC:ltä

0,2–0,7
(2-7 bar)

ø2

ø8

SJ3360-5CU-C2 SJ3000

SJ2360-5CU-C4 • SJ2000
ø4

SJ3360-5CU-C4 SJ3000

SJ3360-5CU-C6 SJ3000 ø6

4/3, avoin 
keskiasento

SJ2460-5CU-C2 SJ2000
ø2

ø8

SJ3460-5CU-C2 SJ3000

SJ2460-5CU-C4 • SJ2000
ø4

SJ3460-5CU-C4 SJ3000

SJ3460-5CU-C6 SJ3000 ø6

4/3, paineistettu 
keskiasento

SJ2560-5CU-C2 SJ2000
ø2

ø8

SJ3560-5CU-C2 SJ3000

SJ2560-5CU-C4 SJ2000
ø4

SJ3560-5CU-C4 SJ3000

SJ3560-5CU-C6 SJ3000 ø6

2x 3/2, NC+NC

SJ2A60-5CU-C2 • SJ2000

0,15–0,7
(1,5-7 bar)

ø2

ø8

SJ3A60-5CU-C2 SJ3000

SJ2A60-5CU-C4 • SJ2000
ø4

SJ3A60-5CU-C4 • SJ3000

SJ3A60-5CU-C6 • SJ3000 ø6
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Toiminta
Tuotekoodi, 
magneettiventtiili

Venttiilikoko
Virtaama
[NL/min]

Käyttöpaine 
[MPa]

Liitäntäkoko 
A/B

Liitäntäkoko 
P/E

Piirrosmerkki

2x 3/2, NO+NO

SJ2B60-5CU-C2 SJ2000

Kysy
SMC:ltä

0,15–0,7
(1,5-7 bar)

ø2

ø8

1(P)5(EA)

2(B)4(A)

3(EB)

SJ3B60-5CU-C2 SJ3000

SJ2B60-5CU-C4 SJ2000
ø4

SJ3B60-5CU-C4 SJ3000

SJ3B60-5CU-C6 SJ3000 ø6

2x 3/2, NC+NO

SJ2C60-5CU-C2 • SJ2000
ø2

ø8

1(P)5(EA)

2(B)4(A)

3(EB)

SJ3C60-5CU-C2 SJ3000

SJ2C60-5CU-C4 • SJ2000
ø4

SJ3C60-5CU-C4 SJ3000

SJ3C60-5CU-C6 SJ3000 ø6

Tuotekoodi, pohjalaatta D-Sub-liitännällä

Tuotekoodi Koko Paikkojen määrä Sähköliitäntä

SS5J2-60FD1-02D

SJ2000

2

D-sub

SS5J2-60FD1-04D 4

SS5J2-60FD1-06D 6

SS5J2-60FD1-08D 8

SS5J2-60FD1-10D 10

SS5J2-60FD1-12B 12

SS5J3-60FD1-02D

SJ3000

2

SS5J3-60FD1-04D 4

SS5J3-60FD1-06D 6

SS5J3-60FD1-08D 8

SS5J3-60FD1-10D 10

SS5J3-60FD1-12B 12

Tuotekoodi, pohjalaatta kenttäväyläsolmulle, EX510

(kysy EX510:stä lisätietoja SMC:ltä)

Tuotekoodi Koko Paikkojen määrä Sähköliitäntä

SS5J2-60S6BND-02D

SJ2000

2

EX510

SS5J2-60S6BND-04D 4

SS5J2-60S6BND-06D 6

SS5J2-60S6BND-08D 8

SS5J2-60S6BND-10D 10

SS5J2-60S6BND-12B 12

SS5J3-60S6BND-02D

SJ3000

2

SS5J3-60S6BND-04D 4

SS5J3-60S6BND-06D 6

SS5J3-60S6BND-08D 8

SS5J3-60S6BND-10D 10

SS5J3-60S6BND-12B 12

Muita venttiilityyppejä, jännitteitä, liittimiä ja liitäntäkokoja pyydettäessä.
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Sulkulevy, SUP
Sulkulevy, EXH

D-puoli

U-puoli

④

③

②

⑤

①

Syöttö-/poistolohko ø 8 mm suoralla pistoliittimellä

Nro Tuotekoodi Tyyppi

1

SJ3000-50-1A-C8 • Sisäinen pilotti-ilma

SJ3000-50-1AS-C8 • Sisäinen pilotti-ilma, integroitu äänenvaimennin

SJ3000-50-1AR-C8 • Ulkoinen pilotti-ilma

SJ3000-50-1ARS-C8 Ulkoinen pilotti-ilma, integroitu äänenvaimennin

SJ3000-50-3A-C8 • Eri syöttöpaineille, sisäinen pilotti-ilma

SJ3000-50-3AS-C8 Eri syöttöpaineille, sisäinen pilotti-ilma/integroitu äänenvaimennin

Muut pohjalaatan lisävarusteet

Nro Tuotekoodi Tyyppi

2 SJ3000-53-1A • U-puolen päätylevy

3 VZ1000-11-1-□ DIN-kisko, pituus venttiilien lukumäärän ja tyypin perusteella: kysy SMC:ltä

4

SJ3000-42-1A-1 • Päätylevy sähköliitännällä, D-sub, D-puoli, liitin ylöspäin

SJ3000-42-1A-2 Päätylevy sähköliitännällä, D-sub, D-puoli, liitin sivussa

SJ3000-42-2A-2 Päätylevy sähköliitännällä, 26-nap. nauhakaapelille, D-puoli, liitin sivussa

SJ3000-42-3A-2 • Päätylevy sähköliitännällä, 20-nap. nauhakaapelille, D-puoli, liitin sivussa

SJ3000-42-4A-2 Päätylevy sähköliitännällä, 10-nap. nauhakaapelille, D-puoli, liitin sivussa

5 SJ3000-44-1A • SUP/EXH-kanavan sulkulevy

-
SJ3000-49-1A Peitelohko, valmius yksittäiskelalle

SJ3000-49-2A • Peitelohko, valmius kaksoiskelalle
Kysy muita liitäntämittoja ja rakenteita SMC:ltä.

D-sub-kaapeli ja liitin – 25-napainen, MIL-standardin 
mukainen (0,3 mm2)

Tuotekoodi Tyyppi

AXT100-DS25-030 • Liitin 3 m kaapelilla

AXT100-DS25-050 • Liitin 5 m kaapelilla

AXT100-DS25-100 • Liitin 10 m kaapelilla
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4(A)(B)2

5(R)1
(P)

(R)3

4(A)(B)2

5(R)1
(P)

(R)3

4(A)(B)2

5(R)1
(P)

(R)3

5-aukkoinen magn.venttiili, ryhmä- tai yksittäisas.
SYJ3000/5000

Väliaine Paineilma

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C

Jännite/teho
24 VDC ±10 %

0,35 W (0,4 W merkkivalolla)

Kotelointiluokka IP50, IP65 (M8-liittimellä)

Käsinohjaus Palautuva vakiona, lukittava pyydettäessä

LED ja transienttisuoja Vakio

• Erittäin pienikokoinen venttiili
• Minimaalinen vasteaika, vain 15 ms

Pohjalaatta SYJ3000 – tyyppi 41

Tuotekoodi Paikkojen määrä Liitäntä Sopii kokoon

SS5YJ3-S41-02-M5F-Q • 2

Syl. liitäntä A ja B = M5
(P, EA, EB = G1/8”)

3□43

SS5YJ3-S41-04-M5F-Q • 4

SS5YJ3-S41-06-M5F-Q • 6

SS5YJ3-S41-08-M5F-Q • 8

SS5YJ3-S41-10-M5F-Q • 10

SS5YJ3-S41-12-M5F-Q • 12

Yksittäislaatta SYJ3000

Tuotekoodi Liitäntä Sopii kokoon

SYJ3000-22-1-Q • M5x0,8 3□43

SYJ3000:n lisävarusteet

Tuotekoodi Tyyppi

SYJ3000-21-2A-Q • Peitelaatta

DXT060-67-01 • Tulppa P-, R-kanavaan, 
liitäntä Rc1/8

G1/8

Anslutnings-
platta

M5 × 0,8 
alt. C4

Pohjalaatta

Magneettiventtiili SYJ3000, laatta-asennus (ei saatavana yksittäisasennukseen)

Toiminta Tuotekoodi, 
magneettiventtiili Koko Virtaama 

[NL/min] Käyttöpaine [MPa] Sähköliitäntä 
24 VDC Piirrosmerkit

5/2 monos-
tabiili

SYJ3143-5LOU-Q •
SYJ3143-5WAOU-Q •

3□43

122

0,15–0,7  
(1,5–7 bar)

LOU: L-pistoke 
(ilman liitintä)

WAOU:  
M8-liitin (ilman 
liitäntäkaapelia)

5/2 bistabiili SYJ3243-5LOU-Q •
SYJ3243-5WAOU-Q •

0,1–0,7  
(1–7 bar)

5/3 suljettu 
keskiasento

SYJ3343-5LOU-Q •
SYJ3343-5WAOU-Q

0,2–0,7  
(2–7 bar)

5/3 avoin 
keskiasento

SYJ3443-5LOU-Q •
SYJ3443-5WAOU-Q 164

5/3 
paineistettu 
keskiasento

SYJ3543-5LOU-Q •
SYJ3543-5WAOU-Q 160

M8-liitin täyttää standardin IEC 60947-5-2 vaatimukset.

Muita jännitteitä, sähköliitäntöjä ja kokoja pyydettäessä.
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4(A)(B)2

5(R)1
(P)

(R)3

4(A)(B)2

5(R)1
(P)

(R)3

4(A)(B)2

5(R)1
(P)

(R)3

4(A)(B)2

5(R)1
(P)

(R)3

4(A)(B)2

5(R)1
(P)

(R)3

4(A)(B)2

5(R)1
(P)

(R)3

Pohjalaatta SYJ5000 – tyyppi 20

Tuotekoodi Paikkojen määrä Liitäntä Sopii kokoon

SS5YJ5-20-02-00F-Q • 2

Liitännät rungossa, M5
(P, EA, EB laatassa, 

G1/8”)
5□23

SS5YJ5-20-04-00F-Q • 4

SS5YJ5-20-06-00F-Q • 6

SS5YJ5-20-08-00F-Q • 8

SS5YJ5-20-10-00F-Q • 10

G1/8

Rampplatta

För enskilt eller 
rampmontage

Yksitt.laatta SYJ5000

Tuotekoodi Liitäntä Sopii kokoon

SYJ5000-22-F-Q • M5x0,8 5□43
G1/8

Singelplatta Anslutningsplatta

Typ 41: G1/8 
Typ 42: G1/4

Peitelevy SYJ5000

Tuotekoodi Sopii malleihin

SYJ5000-21-5A • Pohjalaatta tyyppi 20

Yksittäis- tai  
pohjalaatta-asennukseen

Pohjalaatta

Yksittäislaatta

Magneettiventtiili SYJ5000 laatta-asennukseen

Toiminta Tuotekoodi, 
magneettiventtiili Koko Virtaama 

[NL/min] Käyttöpaine [MPa] Sähköliitäntä 
24 VDC Piirrosmerkit

5/2 monos-
tabiili

SYJ5143-5LOU-M5-Q •
SYJ5143-5WAOU-M5-Q •

5□43 245

0,15–0,7  
(1,5–7 bar)

LOU: L-pistoke 
(ilman liitintä)

WAOU:  
M8-liitin (ilman 
liitäntäkaapelia)

5/2 bistabiili SYJ5243-5LOU-M5-Q •
SYJ5243-5WAOU-M5-Q •

0,1–0,7  
(1–7 bar)

5/3 suljettu 
keskiasento

SYJ5343-5LOU-M5-Q •
SYJ5343-5WAOU-M5-Q •

0,15–0,7  
(1,5–7 bar)

5/3 avoin 
keskiasento

SYJ5443-5LOU-M5-Q •
SYJ5443-5WAOU-M5-Q •

5/3 
paineistettu 
keskiasento

SYJ5543-5LOU-M5-Q •
SYJ5543-5WAOU-M5-Q •

M8-liitin täyttää standardin IEC 60947-5-2 vaatimukset.

Muita jännitteitä, sähköliitäntöjä ja kokoja pyydettäessä.

Magneettiventtiili SYJ5000 laatta- tai yksittäisasennukseen

Toiminta Tuotekoodi, 
magneettiventtiili Koko Virtaama  

[NL/min] Käyttöpaine [MPa] Sähköliitäntä 
24 VDC Piirrosmerkit

5/2 monos-
tabiili

SYJ5123-5LOU-M5-Q •
SYJ5123-5WAOU-M5-Q •

5□23 196

0,15–0,7 
(1,5-7 bar)

LOU: L-pistoke 
(ilman liitintä)

WAOU:  
M8-liitin (ilman 
liitäntäkaapelia)

5/2 bistabiili SYJ5223-5LOU-M5-Q •
SYJ5223-5WAOU-M5-Q •

0,1–0,7  
(1–7 bar)

5/3 suljettu 
keskiasento

SYJ5323-5LOU-M5-Q •
SYJ5323-5WAOU-M5-Q •

0,15–0,7  
(1,5–7 bar)

5/3 avoin 
keskiasento

SYJ5423-5LOU-M5-Q •
SYJ5423-5WAOU-M5-Q •

5/3 
paineistettu 
keskiasento

SYJ5523-5LOU-M5-Q •
SYJ5523-5WAOU-M5-Q •

M8-liitin täyttää standardin IEC 60947-5-2 vaatimukset.

Muita jännitteitä, sähköliitäntöjä ja kokoja pyydettäessä.
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Pohjalaatta SYJ5000 – tyyppi 41 ja 42

Tuotekoodi Paikkojen määrä Liitäntä Sopii kokoon

SS5YJ5-41-10-M5F-Q 2

Syl. liitäntä A/B, M5
(P, E laatassa, G1/8”)

5□43

SS5YJ5-41-04-M5F-Q • 4

SS5YJ5-41-06-M5F-Q • 6

SS5YJ5-41-08-M5F-Q • 8

SS5YJ5-41-10-M5F-Q • 10

SS5YJ5-42-10-C6F-Q 2

Syl. liitäntä A/B, ø6
(P, E laatassa, G1/4”)

5□43

SS5YJ5-42-04-C6F-Q • 4

SS5YJ5-42-06-C6F-Q • 6

SS5YJ5-42-08-C6F-Q • 8

SS5YJ5-42-10-C6F-Q • 10

G1/8

Singelplatta Anslutningsplatta

Typ 41: G1/8 
Typ 42: G1/4

Liitin ja kaapeli, SYJ3000 ja 5000

Tuotekoodi Tyyppi
Kaapelin pituus 
[m]

SY100-30-4A-6 •

2-napainen, vakio 
(LOU)

0,6

SY100-30-4A-10 • 1

SY100-30-4A-20 • 2

SY100-30-4A-30 • 3

SY100-68-A-6 •
2-napainen, 

kumipäällysteinen 
(LOU)

0,6

SY100-68-A-10 • 1

SY100-68-A-20 • 2

SY100-68-A-30 • 3

1697580/PUR/0,6 •
M8, IP67 (WAOU)

0,6

1504822 2

Peitelevy SYJ5000

Tuotekoodi Sopii malleihin

SYJ5000-21-6A • Pohjalaatta tyyppi 41 ja 42

Tulppa SYJ3000 ja 5000

Tuotekoodi Liitäntä

DXT060-67-01 • R1/8”

SY5000-9-1 • R1/4”

Pohjalaatta
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5-aukkoinen magneettiventtiili, liitännät rungossa 
VF3000/5000

Väliaine Paineilma

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C

Jännite/teho
24 VDC, 220 VAC

1,55 W (DC), 1,7 W (AC)

Kotelointiluokka IP65

Käsinohjaus Lukittuva käsinohjaus (palautuva pyydettäessä)

LED ja transienttisuoja Vakio

• Saatavana myös laatta-asenteinen malli
• Korkeapainemalli (1 MPa) saatavana
• Virransäästöpiiri saatavana

Venttiili yksittäis- tai laatta-asennukseen. Liitännät rungossa. DIN-liitäntä (EN 175301-803), 24 VDC

Toiminta Tuotekoodi Venttiilikoko
Max. 

virtaama 
(NL/min)

Käyttöpaine 
[MPa]

Liit. P, A/B Liit. E Piirrosmerkit

5/2 monostabiili
VF3133-5YOD1-02F • VF3000 1060

0,15–0,7  
(1,5–7 bar)

G1/4 G1/8

VF5123-5YOD1-03F • VF5000 2470 G3/8

5/2 bistabiili
VF3233-5YOD1-02F • VF3000 1060

0,1–0,7  
(1–7 bar)

G1/4 G1/8

VF5223-5YOD1-03F • VF5000 2470 G3/8

5/3 suljettu 
keskiasento

VF3333-5YOD1-02F • VF3000 680

0,15–0,7  
(1,5–7 bar)

G1/4 G1/8

VF5323-5YOD1-03F • VF5000 2085 G3/8

5/3 avoin 
keskiasento

VF3433-5YOD1-02F • VF3000 830 G1/4 G1/8

VF5423-5YOD1-03F • VF5000 2260 G3/8

5/3 paineistettu 
keskiasento

VF3533-5YOD1-02F • VF3000 1465 G1/4 G1/8

VF5523-5YOD1-03F VF5000 2705 G3/8

DIN-liitin tilattava erikseen. 

Korkeapaineventtiili yksittäis- tai laatta-asennukseen. Liitännät rungossa. DIN-liitäntä (EN 175301-803), 24 VDC

Toiminta Tuotekoodi Venttiilikoko
Maks. 

virtaama 
(NL/min)

Käyttöpaine 
[MPa]

Liit. P, A/B Liit. E Piirrosmerkit

5/2 monostabiili
VF3133K-5YOD1-02F • VF3000 1060

0,15–1  
(1,5–10 bar)

G1/4 G1/8

VF5123K-5YOD1-03F VF5000 2470 G3/8

5/2 bistabiili
VF3233K-5YOD1-02F • VF3000 1060

0,1–1  
(1–10 bar)

G1/4 G1/8

VF5223K-5YOD1-03F VF5000 2470 G3/8

5/3 suljettu 
keskiasento

VF3333K-5YOD1-02F VF3000 680

0,15–1  
(1,5–10 bar)

G1/4 G1/8

VF5323K-5YOD1-03F VF5000 2085 G3/8

5/3 avoin 
keskiasento

VF3433K-5YOD1-02F VF3000 830 G1/4 G1/8

VF5423K-5YOD1-03F VF5000 2260 G3/8

5/3 paineistettu 
keskiasento

VF3533K-5YOD1-02F VF3000 1465 G1/4 G1/8

VF5523K-5YOD1-03F VF5000 2705 G3/8

DIN-liitin tilattava erikseen.
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Liitin – DIN43650BY

Tuotekoodi Tyyppi

V200-63-1 • Vakio

V200-63-5-05 • LED, 24 VDC

V200-63-7-02 LED, 230 VAC

Venttiili yksittäis- tai laatta-asennukseen. Liitännät rungossa. DIN-liitäntä (EN 175301-803), 220 VAC

Toiminta Tuotekoodi Venttiilikoko
Maks. 

virtaama 
(NL/min)

Käyttöpaine 
[MPa]

Liit. P, A/B Liit. E Piirrosmerkit

5/2 monostabiili
VF3133-4YOD1-02F • VF3000 1060

0,15–0,7  
(1,5–7 bar)

G1/4 G1/8

VF5123-4YOD1-03F • VF5000 2470 G3/8

5/2 bistabiili
VF3233-4YOD1-02F • VF3000 1060

0,1–0,7  
(1–7 bar)

G1/4 G1/8

VF5223-4YOD1-03F • VF5000 2470 G3/8

5/3 suljettu 
keskiasento

VF3333-4YOD1-02F • VF3000 680

0,15–0,7  
(1,5–7 bar)

G1/4 G1/8

VF5323-4YOD1-03F • VF5000 2085 G3/8

5/3 avoin 
keskiasento

VF3433-4YOD1-02F • VF3000 830 G1/4 G1/8

VF5423-4YOD1-03F VF5000 2260 G3/8

5/3 paineistettu 
keskiasento

VF3533-4YOD1-02F VF3000 1465 G1/4 G1/8

VF5523-4YOD1-03F VF5000 2705 G3/8

DIN-liitin tilattava erikseen.

Korkeapaineventtiili yksittäis- tai laatta-asennukseen. Liitännät rungossa. DIN-liitäntä (EN 175301-803), 220 VAC

Toiminta Tuotekoodi Venttiilikoko
Maks. 

virtaama 
(NL/min)

Käyttöpaine 
[MPa]

Liit. P, A/B Liit. E Piirrosmerkit

5/2 monostabiili
VF3133K-4YOD1-02F • VF3000 1060

0,15–1  
(1,5–10 bar)

G1/4 G1/8

VF5123K-4YOD1-03F VF5000 2470 G3/8

5/2 bistabiili
VF3233K-4YOD1-02F VF3000 1060

0,1–1  
(1–10 bar)

G1/4 G1/8

VF5223K-4YOD1-03F VF5000 2470 G3/8

5/3 suljettu 
keskiasento

VF3333K-4YOD1-02F VF3000 680

0,15–1  
(1,5–10 bar)

G1/4 G1/8

VF5323K-4YOD1-03F VF5000 2085 G3/8

5/3 avoin 
keskiasento

VF3433K-4YOD1-02F VF3000 830 G1/4 G1/8

VF5423K-4YOD1-03F VF5000 2260 G3/8

5/3 paineistettu 
keskiasento

VF3533K-4YOD1-02F VF3000 1465 G1/4 G1/8

VF5523K-4YOD1-03F VF5000 2705 G3/8

DIN-liitin tilattava erikseen.
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Pohjalaatat, VF3000

Tuotekoodi Paikkojen määrä Liitäntäkoko

VV5F3-30-021-00F • 2

G1/4

VV5F3-30-031-00F • 3

VV5F3-30-041-00F • 4

VV5F3-30-051-00F • 5

VV5F3-30-061-00F • 6

VV5F3-30-071-00F • 7

VV5F3-30-081-00F • 8

VV5F3-30-091-00F • 9

VV5F3-30-101-00F • 10

VV5F3-30-111-00F 11

VV5F3-30-121-00F 12

VV5F3-30-131-00F 13

VV5F3-30-141-00F 14

VV5F3-30-151-00F 15

VV5F3-30-161-00F 16

VV5F3-30-171-00F 17

VV5F3-30-181-00F 18

VV5F3-30-191-00F 19

VV5F3-30-201-00F 20

Pohjalaatat, VF5000

Tuotekoodi Paikkojen määrä Liitäntäkoko

VV5F5-20-021-00F • 2

G3/8

VV5F5-20-031-00F • 3

VV5F5-20-041-00F • 4

VV5F5-20-051-00F • 5

VV5F5-20-061-00F • 6

VV5F5-20-071-00F 7

VV5F5-20-081-00F 8

VV5F5-20-091-00F 9

VV5F5-20-101-00F 10
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5-aukkoinen magneettiventtiili, kompakti, 
esiohjattu, leveys 7 mm
S0700

Väliaine Paineilma

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C (kuiva ilma)

Käyttöpaine 0,2-0,7 MPa (2-7 bar)

Jännite/teho 24 VDC (±10 %),

Kotelointiluokka IP40

Käsinohjaus Palautuva

LED ja transienttisuoja Vakio

• Kapea ja pienikokoinen

Magneettiventtiili kaapeliliitännällä, yksittäislaatta-asennus, M5

Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min]

5/2 monostabiili S0715-5MO-M5
105

5/2 bistabiili S0725-5MO-M5

2x 3/2 NC+NC S07A5-5MO-M5

902x 3/2 NO+NO S07B5-5MO-M5

2x 3/2 NC+NO S07C5-5MO-M5

Magneettiventtiili, liitännät rungossa (yksittäisasennus)

Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min]

5/2 monostabiili S0716-5MO-C4 •
175

5/2 bistabiili S0726-5MO-C4 •

5/3 suljettu keskiasento S0736-5MO-C4 • 145

2x 3/2 NC+NC S07A6-5MO-C4 •

1552x 3/2 NO+NO S07B6-5MO-C4 •

2x 3/2 NC+NO S07C6-5MO-C4 •

Magneettiventtiili kaapeliliitännällä, metallilaattaa varten

Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min]

5/2 monostabiili S0715-5MO •
105

5/2 bistabiili S0725-5MO •

2x 3/2 NC+NC S07A5-5MO •

902x 3/2 NO+NO S07B5-5MO •

2x 3/2 NC+NO S07C5-5MO •

Plug-in magneettiventtiili metallilaatta-asennukseen

Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min]

5/2 monostabiili S0711-5
105

5/2 bistabiili S0721-5

2x 3/2 NC+NC S07A1-5

902x 3/2 NO+NO S07B1-5

2x 3/2 NC+NO S07C1-5

Plug-in magneettiventtiili muoviseen laattaan

Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min]

5/2 monostabiili S0710-5 •
105

5/2 bistabiili S0720-5 •

2x 3/2 NC+NC S07A0-5 •

902x 3/2 NO+NO S07B0-5 •

2x 3/2 NC+NO S07C0-5 •
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Pohjalaatta, kaapeliliitäntä

Tuotekoodi
Venttiilipaikkojen maks. 

määrä, kaksoiskela1) Venttiilipaikkoja Tyyppi

SS0755-SAN□C4 Maks. 8  02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 S-liitäntä: Kenttäväylä (EX510)

SS0755-□C4FC • Maks. 10
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 

09, 10
C-liitäntä kaapelilla, jako 8,5 mm

Plug-in-pohjalaatta, metallinen

Tuotekoodi
Venttiilipaikkojen maks. 

määrä, kaksoiskela1) Venttiilipaikkoja Tyyppi

SS0751-□C4SBN Maks. 8 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 S-liitäntä: Kenttäväylä (EX510)

SS0751-□C4SD0 Maks. 16
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
S-liitäntä: Kenttäväylä (EX180), kenttäväyläsolmu 

tilattava erikseen

SS0751-□C4FD0 Maks. 12
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 

10, 11, 12
F-liitäntä: D-sub-liitin (25-nap.), kaapeli tilattava 

erikseen

Plug-in-pohjalaatta, muovinen

Tuotekoodi
Venttiilipaikkojen maks. 

määrä, kaksoiskela1) Venttiilipaikkoja Tyyppi

SS0750-□C4SD0 • Maks. 162) 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

S-liitäntä: Kenttäväylä (EX250/ EX260/EX600/ 
EX500), kenttäväyläsolmu tilattava erikseen

SS0750-□C4FD0 • Maks. 12
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 

10, 11, 12
F-liitäntä: D-sub-liitin (25-nap.), kaapeli tilattava 

erikseen

SS0750-□C4MD0 Maks. 12
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 

10, 11, 12
M-liitäntä: Pyöreä pistoke (26-nap.), kaapeli 

tilattava erikseen

□: paikkojen määrä

1) Yksikelaisilla venttiileillä paikkojen määrä jopa kaksinkertaistuu. Tämä määritetään erikseen, kysy SMC:ltä.

2) Vakiomallisessa EX500:ssa maks. 16 kelaa pohjalaattaa kohti.

Kysy muita liitäntöjä SMC:ltä.

Pohjalaatan kaapeliliitäntä, 
S-liitäntä: Kenttäväylä (EX510)

Muovinen pohjalaatta, S-liitäntä

Metallinen pohjalaatta, 
S-liitäntä: Kenttäväylä 
(EX510)

Metallinen pohjalaatta, F-liitäntä: D-sub

Pohjalaatan kaapeliliitäntä, C-liitäntä

Muovinen pohjalaatta, F-liitäntä: D-sub

Pohjalaatan kaapeliliitäntä, C-liitäntä

Muovinen pohjalaatta, M-liitäntä: Pyöreä 
pistoke
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5-aukkoinen magneettiventtiili, plug-in
VQC1000/2000

VQC1000/2000 plug-in-venttiili

Toiminta Tuotekoodi, 
magneettiventtiili Koko Tyyppi

Virtaama

[NL/min]
Käyttöpaine [MPa] Piirrosmerkit

5/2 monostabiili

VQC1101N-51 •
VQC1000

Elast. tiiviste 204 0,15–0,7 (1,5-7 bar)

VQC1100N-51 • Teräsluisti 163 0,1–0,7 (1-7 bar)

VQC2101N-51 •
VQC2000

Elast. tiiviste 552 0,15–0,7 (1,5-7 bar)

VQC2100N-51 • Teräsluisti 466 0,1–0,7 (1-7 bar)

5/2 bistabiili

VQC1201N-51 •
VQC1000

Elast. tiiviste 204

0,1–0,7 (1-7 bar)

 Teräsluisti Elast. 
tiiviste

VQC1200N-51 • Teräsluisti 163

VQC2201N-51 •
VQC2000

Elast. tiiviste 552

VQC2200N-51 • Teräsluisti 466

5/3 suljettu 
keskiasento

VQC1301N-51 •
VQC1000

Elast. tiiviste 168 0,2–0,7 (2-7 bar)

VQC1300N-51 • Teräsluisti 158 0,1–0,7 (1-7 bar)

VQC2301N-51 •
VQC2000

Elast. tiiviste 502 0,2–0,7 (2-7 bar)

VQC2300N-51 • Teräsluisti 466 0,1–0,7 (1-7 bar)

5/3 avoin 
keskiasento

VQC1401N-51 •
VQC1000

Elast. tiiviste 168 0,2–0,7 (2-7 bar)

VQC1400N-51 • Teräsluisti 158 0,1–0,7 (1-7 bar)

VQC2401N-51 •
VQC2000

Elastinen 
tiiviste

502 0,2–0,7 (2-7 bar)

VQC2400N-51 • Teräsluisti 466 0,1–0,7 (1-7 bar)

5/3 paineistettu 
keskiasento

VQC1501N-51 •
VQC1000

Elast. tiiviste 204 0,2–0,7 (2-7 bar)

VQC1500N-51 Teräsluisti 163 0,1–0,7 (1-7 bar)

VQC2501N-51 •
VQC2000

Elast. tiiviste 804 0,2–0,7 (2-7 bar)

VQC2500N-51 • Teräsluisti 565 0,1–0,7 (1-7 bar)

2x 3/2
NC/NC

VQC1A01N-51 • VQC1000

Elastinen 
tiiviste

168

0,15–0,7 (1,5-7 bar) 

VQC2A01N-51 • VQC2000 452

2x 3/2
NO/NO

VQC1B01N-51 • VQC1000 168

VQC2B01N-51 • VQC2000 452

2x 3/2 NC+NO
VQC1C01N-51 • VQC1000 168

VQC2C01N-51 • VQC2000 452

 
Venttiilit ulkoiselle pilotti-ilmalle: kysy SMC:ltä.

(R1)5 1
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

(R1)5 1
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

(R1)5 1
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

(R1)5 1
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

(R1)5 1
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

(R1)5 1
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

1(P)5(R1)3 (R2)

4(A) 2(B)

1(P)5(R1)3 (R2)

2(B)4(A)

1(P)5(R1)3 (R2)

2(B)4(A)

Väliaine Paineilma

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C (kuiva ilma)

Jännite/teho
24 VDC ±10 %

Vakio: 0,4 W, korkeapaineversio 0,95 W

Kotelointiluokka IP67 asti

Käsinohjaus Palautuva vakiona, lukittava pyydettäessä

LED ja transienttisuoja Vakio

• Sisäiset koskettimet mahdollistavat helpon muuttamisen ja laajentamisen
• Saatavana sekä elastisella tiivisteellä (50 miljoonaa vaihtoa) että teräsluistilla (200 miljoonaa 
vaihtoa)
• Saatavana myös ulkoinen pilotti-ilma, integroitu äänenvaimennin jne.
• Valmis kokoonpano saatavilla, kysy SMC:ltä.
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Pohjalaatat VQC1000:lle

Tuotekoodi Ventt. paikkoja Tyyppi Liitännän ø

VV5QC11-02C6SD0 • 2

Täydennä sähköliitännällä 
tai kenttäväylällä  (katso 

kenttäväylät omasta 
kappaleestaan)

Sylinteriliitäntä
1, 2 (A, B)

6 mm

SUP-liitäntä
1, 3 (P, R)

8 mm

VV5QC11-04C6SD0 • 4

VV5QC11-06C6SD0 • 6

VV5QC11-08C6SD0 • 8

VV5QC11-10C6SD0 • 10

VV5QC11-12C6SD0 • 12

Pohjalaatat VQC2000:lle

Tuotekoodi Ventt. paikkoja Tyyppi Liitännän ø

VV5QC21-02C8SD0 • 2

Täydennä sähköliitännällä 
tai kenttäväylällä  (katso 

kenttäväylät omasta 
kappaleestaan)

Sylinteriliitäntä
1, 2 (A, B)

8 mm

SUP-liitäntä
1, 3 (P, R)
10 mm

VV5QC21-04C8SD0 • 4

VV5QC21-06C8SD0 • 6

VV5QC21-08C8SD0 • 8

VV5QC21-10C8SD0 • 10

VV5QC21-12C8SD0 • 12

Lisävarusteet, liittimet (VQC1000/2000)

Tuotekoodi Tyyppi

AXT100-DS25-030 • D-sub-liitin – 25-napainen, MIL-standardin mukainen (0,3 mm2), 3 m kaapeli

AXT100-DS25-050 • D-sub-liitin – 25-napainen, MIL-standardin mukainen (0,3 mm2), 5 m kaapeli

AXT100-DS25-100 • D-sub-liitin – 25-napainen, MIL-standardin mukainen (0,3 mm2), 10 m kaapeli

AXT100-MC26 • Pyöreä pistoke – 26-napainen (IP67)

AXT100-MC26-015 • Pyöreä pistoke – 26-napainen (IP67), 1,5 m kaapeli

AXT100-MC26-030 • Pyöreä pistoke – 26-napainen (IP67), 3 m kaapeli

AXT100-MC26-050 • Pyöreä pistoke – 26-napainen (IP67), 5 m kaapeli

AXT100-MC26-080 • Pyöreä pistoke – 26-napainen (IP67), 8 m kaapeli

VQC1000:n lähtömoduulien sähkötarvikkeet, ks. EX250/-500-kenttäväylä.

Kysy muita malleja SMC:ltä.

Pohjalaatat VQC2000:n yksittäisasennukseen

Tuotekoodi Tyyppi

VQ2000-PW-02F • Riviliitin

VQ2000-PW-02F-XSE502 • M12-liitännällä

Erilliset sähköliitännät – liitäntämoduulit (VQC1000/2000)

Tuotekoodi Tyyppi

VVQC1000-F25-1 • D-sub, 25-napainen

VVQC1000-P26-1 • Nauhakaapeli, 26 nastaa

VVQC1000-M26-1 • Pyöreä pistoke, 26-napainen (IP67)

VVQC1000-T0-1 • Liitäntäkotelo, 20 liitäntää (IP67)

VVQC1000-L25-0-1 • L-kit-liitäntä 0,6 m kaapelilla

VVQC1000-L25-1-1 • L-kit-liitäntä 1,5 m kaapelilla

VVQC1000-L25-2-1 • L-kit-liitäntä 3 m kaapelilla

D-sub Pyöreä 
pistoke

Liitäntäkotelo L-kit

Pohjalaatat integroidulla äänenvaimentimella ja/tai erillinen ohjausilmasyöttö: kysy SMC:ltä.
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VQC1000:n lisävarusteet

Tuotekoodi Tyyppi

VVQ1000-50A-C3 • Vaihtoliitin, Ø3,2 mm

VVQ1000-50A-C4 • Vaihtoliitin, Ø4 mm

VVQ1000-50A-C6 • Vaihtoliitin, Ø6 mm

VVQ1000-52A-C8 • Rinnakkaisliitin – 2 venttiilipaikkaa

AN15-C08 • Poistoäänenvaimennin, Ø8 mm

VVQ1000-F-LC3 90° liitäntä, Ø3,2 mm

VVQ1000-F-LC4 • 90° liitäntä, Ø4 mm

VVQ1000-F-LC6 • 90° liitäntä, Ø6 mm

VVQ1000-10A-1 • Peitelaatta – vapaiksi jääviin venttiilipaikkoihin

KQ2P-04 • Tulppa – vapaiksi jääviin sylinteriliitäntöihin (A, B), Ø4 mm

KQ2P-06 • Tulppa – vapaiksi jääviin sylinteriliitäntöihin (A, B), Ø6 mm

VVQ0000-58A • Tulppa – P-, R-liitäntään

VVQ1000-P-1-C6 • Erillinen P-syöttöliitäntä, Ø6 mm

VVQ1000-16A • Sulkulevy P-kanavan sulkemiseen lohkossa

VVQ1000-R-1-C6 • Erillinen poistomoduuli, Ø6 mm (vaatii venttiilipaikan)

VVQC1000-1A-D-C6 • Laajennuslohko – vakio, kaksoiskelalle, Ø6 mm

VVQC1000-1A-S-C6 • Laajennuslohko – vakio, yksittäiskelalle, Ø6 mm

VVQC1000-19A-D-C6 • Laajennuslohko suljetulla D-puolen poistolla, kaksoiskelalle, Ø6 mm

VVQC1000-19A-S-C6 • Laajennuslohko suljetulla D-puolen poistolla, yksittäiskelalle, Ø6 mm

VVQ1000-18A • Vastaventtiilisisäkkeet – estävät ilman sisäänpääsyn poistoaukkojen kautta

VVQ1000-N-□ Nimilaatta, □ = venttiilipaikkojen määrä

VVQ1000-57A • DIN-kiskoliittimet – 1 pari

1
2

3
4

5

9
8

7
6

Erillinen
P-syöttöliitäntä

Sulkulevy
P-kanavaan

Nimilaatta

RinnakkaisliitinLaajennuslohkoErillinen
R-poistoliitäntä

Peitelaatta
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VQC2000:n lisävarusteet

Tuotekoodi Tyyppi

VVQ1000-51A-C4 • Vaihtoliitin, koko Ø4 mm

VVQ1000-51A-C6 • Vaihtoliitin, koko Ø6 mm

VVQ1000-51A-C8 • Vaihtoliitin, koko Ø8 mm

VVQ2000-52A-C10 • Rinnakkaisliitin – 2 venttiilipaikkaa

AN20-C10 • Poistoäänenvaimennin, Ø10 mm

VVQ2000-F-LC4 90° liitäntä, koko Ø4 mm

VVQ2000-F-LC6 • 90° liitäntä, koko Ø6 mm

VVQ2000-F-LC8 • 90° liitäntä, koko Ø8 mm

VVQ2000-10A-1 • Peitelaatta – vapaiksi jääviin venttiilipaikkoihin

KQ2P-04 • Tulppa – vapaiksi jääviin sylinteriliitäntöihin (A, B), Ø4 mm

KQ2P-06 • Tulppa – vapaiksi jääviin sylinteriliitäntöihin (A, B), Ø6 mm

KQ2P-08 • Tulppa – vapaiksi jääviin sylinteriliitäntöihin (A, B), Ø8 mm

VVQ1000-58A • Tulppa – P-, R-liitäntään

VVQ2000-P-1-C8 • Erillinen P-syöttöliitäntä, Ø8 mm

VVQ2000-24A-1 • Käsivettiilimoduuli – P-kanavan erilliseen sulkemiseen

VVQ2000-16A • Sulkulevy P-kanavan sulkemiseen lohkossa

VVQ2000-R-1-C8 • Erillinen poistomoduuli, Ø8 mm (vaatii venttiilipaikan)

VVQ2000-19A • Sulkulevyt poistokanavien sulkemiseen lohkossa, 2 kpl pakkauksessa

VVQ2000-18A • Vastaventtiilisisäkkeet – estävät ilman sisäänpääsyn poistoaukkojen kautta

VVQC2000-1A-D-C8 • Laajennuslohko – vakio, kaksoiskelalle, Ø8 mm

VVQC2000-1A-S-C8 • Laajennuslohko – vakio, yksittäiskelalle, Ø8 mm

VVQ2000-N-□ Nimilaatta, □ = venttiilipaikkojen määrä

VVQ2000-57A • DIN-kiskoliittimet – 1 pari

1

3
2

6
5

4

7
8

Erillinen
P-syöttöliitäntä

Sulkulevy
– syöttö

Nimilaatta

Rinnakkaisliitin PeitelaattaSulkulevy
– poisto

Erillinen
R-poistoliitäntä
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5-aukkoinen magneettiventtiili, plug-in
VQC4000/5000

VQC4000 plug-in-venttiili

Toiminta Tuotekoodi, 
magneettiventtiili Tyyppi

Virtaama 

[NL/min]*
Käyttöpaine [MPa] Piirrosmerkit

5/2 monostabiili
VQC4101-51 Elastinen 

tiiviste 2002 0,2–1,0
(2-10 bar)

VQC4100-51 Teräsluisti 1476 0,15–1,0
(1,5-10 bar)

5/2 bistabiili
VQC4201-51 Elastinen 

tiiviste 2002 0,15–1,0
(1,5-10 bar)

Teräsluisti                 Elastinen tiiviste

VQC4200-51 Teräsluisti 1476 0,15–1,0
(1,5-10 bar)

5/3 suljettu  
keskiasento

VQC4301-51 Elastinen 
tiiviste 1827 0,2–1,0

(2-10 bar)

VQC4300-51 Teräsluisti 1438 0,15–1,0
(1,5-10 bar)

5/3 avoin  
keskiasento

VQC4401-51 Elastinen 
tiiviste 1877 0,2–1,0

(2-10 bar)

VQC4400-51 Teräsluisti 1469 0,15–1,0
(1,5-10 bar)

5/3 paineistettu  
keskiasento

VQC4501-51 Elastinen 
tiiviste 1877 0,2–1,0

(2-10 bar)

VQC4500-51 Teräsluisti 1469 0,15–1,0
(1,5-10 bar)

*Virtaamat koskevat yksittäislaattaan asennettua venttiiliä.
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VQC4000 VQC5000

Väliaine Ilma, voideltu tai voitelematon

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C -5 ... 50 °C

Jännite/teho Vakio: 24 VDC ±10 % (12 VDC pyydettäessä)/ 0,95 W

Käsinohjaus Vakio: ei lukittuva

Kotelointiluokka IP67 asti

LED, transienttisuoja Vakio

• Nopeat vasteajat
• Pitkä käyttöikä
• Kompakti rakenne ja suuri virtaama
• Saatavana sekä elastisella tiivisteellä että teräsluistilla

Pohjalaatat VQC4000:lle

Tuotekoodi Paikkojen määrä Tyyppi Liit. ø

VV5QC41-0203FSD0 • 2

Perusmalli, täydennä 
sähköliitännällä tai 

kenttäväylällä 
(katso kenttäväylät omasta 

kappaleestaan)

G3/8’’

VV5QC41-0403FSD0 • 4

VV5QC41-0603FSD0 • 6

VV5QC41-0803FSD0 • 8

VV5QC41-1003FSD0 • 10

VV5QC41-1203FSD0 • 12

Pohjalaatat – VQC4000:n yksittäisasennukseen

Tuotekoodi Tyyppi

VQ4000-PW-03F-Q • Riviliitin

VQ4000-PW-03F-Q-XSE502 • M12-liitännällä



1

Ve
nt

ti
ili

t 
ja

 k
en

tt
äv

äy
lä

Venttiilit

• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 77

VQC5000 plug-in-venttiili

Toiminta
Tuotekoodi, 
magneettiventtiili

Tyyppi
Virtaama 
[NL/min]*

Käyttöpaine [MPa] Piirrosmerkit

5/2 monostabiili

VQC5101-51 Elastinen tiiviste 4150 0,2–1,0 (2-10 bar)

VQC5100-51 Teräsluisti 2780 0,1-1,0 (1-10 bar)

5/2 bistabiili

VQC5201-51 Elastinen tiiviste 4150
0,15-1,0 (1,5-10 

bar)

VQC5200-51 Teräsluisti 2780 0,1-1,0 (1-10 bar)

5/3 suljettu 
keskiasento

VQC5301-51 Elastinen tiiviste 4150 0,2–1,0 (2-10 bar)

VQC5300-51 Teräsluisti 2700
0,15-1,0 (1,5-10 

bar)

5/3 avoin keskiasento

VQC5401-51 Elastinen tiiviste 3780 0,2–1,0 (2-10 bar)

VQC5400-51 Teräsluisti 2770
0,15-1,0 (1,5-10 

bar)

5/3 paineistettu 
keskiasento

VQC5501-51 Elastinen tiiviste 3350 0,2–1,0 (2-10 bar)

VQC5500-51 Teräsluisti 2930
0,15-1,0 (1,5-10 

bar)

*Virtaamat koskevat yksittäislaattaan asennettua venttiiliä.
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Pohjalaatat VQC5000:lle

Tuotekoodi Paikkojen määrä Tyyppi Liit. ø

VV5QC51-0204FSD0 2

Täydennä sähköliitännällä 
tai kenttäväylällä  (katso 

kenttäväylät omasta 
kappaleestaan)

G1/2’’

VV5QC51-0404FSD0 4

VV5QC51-0604FSD0 6

VV5QC51-0804FSD0 8

VV5QC51-1004FSD0 10

VV5QC51-1204FSD0 12

Pohjalaatat VQC5000:n yksittäisasennukseen

Tuotekoodi Tyyppi

VQ5000-PW-04F-Q • Riviliitin
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Sähköliitännät – liitäntämoduulit, VQC4000/5000 

Tuotekoodi Tyyppi

VVQC1000-F25-1 • D-sub, 25-nap.

VVQC1000-P20-1 • Nauhakaapeli, 20 nastaa

VVQC1000-P26-1 • Nauhakaapeli, 26 nastaa

VVQC1000-M26-1 • Pyöreä pistoke, 26-napainen, IP67 (vain VQC5000)

VVQC1000-T0-1 • Liitäntäkotelo, 20 liitäntää, IP67

D-sub-liitin – 25-napainen, MIL-standardin mukainen (0,3 mm2)

Tuotekoodi Tyyppi

AXT100-DS25-030 • Liitin 3 m kaapelilla

AXT100-DS25-050 • Liitin 5 m kaapelilla

AXT100-DS25-100 • Liitin 10 m kaapelilla

Pyöreä pistoke – 26-napainen (IP67), kaapeleineen

Tuotekoodi Tyyppi

AXT100-MC26 • Pelkkä liitin

AXT100-MC26-015 • Liitin 1,5 m kaapelilla

AXT100-MC26-030 • Liitin 3 m kaapelilla

AXT100-MC26-050 • Liitin 5 m kaapelilla

AXT100-MC26-080 • Liitin 8 m kaapelilla

VQC4000:n lisävarusteet

Tuotekoodi Tyyppi

VVQ4000-10A-1 • Peitelaatta – vapaiksi jääviin venttiilipaikkoihin

VVQ4000-P-1-03F • Erillinen P-syöttöliitäntä

VVQ4000-16A • Sulkulevy – syöttökanavaan

VVQ4000-R-1-03F • Erillinen R-poistoliitäntä, G3/8”

VVQ4000-16A • Sulkulevy – poistokanavaan

VVQ4000-20A-1 • Kuristusventtiililohko – asennetaan venttiilin ja laatan väliin

VVQ4000-25A-1* Paineohjattu vastaventtiili – manuaalinen jäännösp. poisto

VVQ4000-37A-1 • Erillinen P-syöttöliitännän sulkulevy

ARBQ4000-00-P-1 • Erillispaineensäädin P-kanavaan

ARBQ4000-00-A-1 • Erillispaineensäädin A-kanavaan

ARBQ4000-00-B-1 • Erillispaineensäädin B-kanavaan

VVQC4000-1A-D-03F • Laajennusosa kaksoiskelalle, G3/8”

VVQC4000-1A-S-03F • Laajennusosa yksittäiskelalle, G3/8”

* Ei voi asentaa laattaan, jossa on ulkoinen ohjausilman syöttö.

VQC5000:n lisävarusteet: kysy SMC:ltä.

D-sub Pyöreä 
pistoke

Liitäntäkotelo

Erillinen 
P-syöttöliitäntä

Kuristusventtiili- 
lohko

Paineohjattu
vastaventtiili

Erillinen
sulkulevy

P-syöttöliitäntään

Sulkulevy
– syöttö

Peitelaatta Sulkulevy
– poisto

Erillinen
R-poistoliitäntä

Erillinen 
paineensäädin

Valettu kaapeli (L-liitäntä) ja pyöreä pistoke VQC4000:een: kysy SMC:ltä. (Tämän tuoteluettelon pohjalaatat 
vaativat erilaisen päätylevyn)
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Magneettiventtiili, liitännät rungossa, M12
SV1000/2000/3000 

Väliaine Ilma, voideltu tai voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Maks. käyttöpaine 0,7 MPa (7 bar)

Min. työpaine

5/2 monostabiili: 0,15 MPa (1,5 bar)

5/2 bistabiili: 0,1 MPa (1 bar)

5/3: 0,2 MPa (2 bar)

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C

Jännite/teho Vakio: 24 VDC (12 VDC pyydettäessä)/0,65 W

Kotelointiluokka IP67 (valettu 300 mm kaapeli M12-liittimellä)

Käsinohjaus Vakio: ei lukittuva

LED, transienttisuoja Vakio

• Yksittäisventtiileiksi vaativaan ympäristöön
• Yksi M12-liitin kahdelle kelalle

Venttiili SV1000 – M12-liitin – 300 mm kaapeli

Tyyppi Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Liitäntä A/B Liitäntä P/EA, EB

5/2 monostabiili SV1120-5W1U-C6-X25
210

6 mm M5x0,8

5/2 bistabiili SV1220-5W1U-C6-X25

5/3 suljettu keskiasento SV1320-5W1U-C6-X25 190

5/3 avoin keskiasento SV1420-5W1U-C6-X25 210

5/3 paineistettu keskiasento SV1520-5W1U-C6-X25 200

Kysy muita kaapelipituuksia SMC:ltä.

Venttiili SV2000 – M12-liitin – 300 mm kaapeli 

Tyyppi Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Liitäntä A/B Liitäntä P/EA, EB

5/2 monostabiili SV2120-5W1U-C8F-X25
590

8 mm G1/8

5/2 bistabiili SV2220-5W1U-C8F-X25 •
5/3 suljettu keskiasento SV2320-5W1U-C8F-X25 440

5/3 avoin keskiasento SV2420-5W1U-C8F-X25 670

5/3 paineistettu keskiasento SV2520-5W1U-C8F-X25 470

Kysy muita kaapelipituuksia SMC:ltä.

Venttiili SV3000 – M12-liitin – 300 mm kaapeli

Tyyppi Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Liitäntä A/B Liitäntä P/EA, EB

5/2 monostabiili SV3120-5W1U-C10F-X25
870

10 mm
P = G1/4

EA, EB = G1/8

5/2 bistabiili SV3220-5W1U-C10F-X25 •
5/3 suljettu keskiasento SV3320-5W1U-C10F-X25 670

5/3 avoin keskiasento SV3420-5W1U-C10F-X25 590

5/3 paineistettu keskiasento SV3520-5W1U-C10F-X25 870

Kysy muita kaapelipituuksia SMC:ltä.

Kiinnitin yksittäiselle venttiilille

Tuotekoodi Sopii malleihin Tyyppi

SX3000-16-2A • SV1000 Jalkakiinnike 
(vain monostab. 
venttiilit)

SX5000-16-2A • SV2000

SX7000-16-2A • SV3000

SX3000-16-1A • SV1000

SivukiinnikeSX5000-16-1A • SV2000

SX7000-16-1A • SV3000



1

Venttiilit ja kenttäväylä

1 Venttiilit

Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi80

VFN NAMUR – magneettiventtiili
VFN2□N, VFN3000N, VFN2120N-X23

Tyyppi VFN2□N  VFN2120N-X23 VFN3000N

Runkomateriaali Alumiini PPS Alumiini

Tiiviste Elastinen tiiviste Elastinen tiiviste Teräsluisti

Maks. käyttöpaine 0,9 MPa (9 bar) 1 MPa (10 bar)

Min. työpaine 0,15 MPa (1,5 bar) 0,1 MPa (1 bar)

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C (kuiva ilma)

Suodatusaste 10 μm

Teho 1,8 W 0,5 W 1,8 W

Virtaama 1070 NL/min 790 NL/min 1670 NL/min

Kotelointiluokka IP65 IP67 IP65

Käsinohjaus Palautuva Palautuva Palautuva

Liitin DIN43650BY M12 DIN43650BY

• NAMUR-liitäntä (muut liitännät 1/4, prosessiventtiiliohjaukseen)
• Suuri virtaama – nopea toiminta
• PPS:stä valmistettu IP67-venttiili syövyttäviä ympäristöjä ja korkeampia hygieniavaatimuksia varten  
• ATEX-versio saatavana lisävarusteena. Ota yhteys SMC:hen

Venttiili VFN2□N – elastinen tiiviste – DIN-liitin tilattava erikseen

Toiminta Tuotekoodi Jännite

3/2 monostabiili VFN212N-5YO-02F-Q •

24 VDC
3/2 bistabiili VFN212N-5YO-02F-D-Q

5/2 monostabiili VFN2120N-5YO-02F-Q •
5/2 bistabiili VFN2220N-5YO-02F-Q •
3/2 monostabiili VFN212N-4YO-02F-Q

220 VAC5/2 monostabiili VFN2120N-4YO-02F-Q •

5/2 bistabiili VFN2220N-4YO-02F-Q •

Venttiili VFN3000N – teräsluisti – DIN-liitin tilattava erikseen

Toiminta Tuotekoodi Jännite

5/2 monostabiili VFN3120N-5YO-02F-A-Q
24 VDC

5/2 bistabiili VFN3220N-5YO-02F-A-Q

5/2 monostabiili VFN3120N-4YO-02F-A-Q
220 VAC

5/2 bistabiili VFN3220N-4YO-02F-A-Q

Venttiili VFN2120N-X23 – elastinen tiiviste – M12-liitäntäkaapeli tilattava erikseen

Toiminta Tuotekoodi Jännite

3/2 monostabiili VFN2120N-5-02N-X23A-Q
24 VDC

5/2 monostabiili VFN2120N-5-02N-X23B-Q •

Tarvikkeet 

Tuotekoodi Tyyppi

V200-63-1 • Vakio DIN-liitin 

V200-63-5-05 • DIN-liitin ja LED, 24 VDC

V200-63-7-02 DIN-liitin ja LED, 230 VAC

1668124 • M12-liitäntäkaapeli 5 m VFN2120-X23/36:een

AXT842-30-17A • Vastaventtiili poistokanaviin 1/4 (10 kpl)

VFN2□N

VFN2120N-X23
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Venttiili – plug-in, 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi Virtaama [NL/min]

VFS2100-5FZ-XSE058 • 5/2 monostabiili
800

VFS2200-5FZ-XSE058 • 5/2 bistabiili

VFS2300-5FZ-XSE058 • 5/3 suljettu keskiasento

650VFS2400-5FZ-XSE058 • 5/3 avoin keskiasento

VFS2500-5FZ-XSE058 • 5/3 paineistettu keskiasento

Venttiili – plug-in, 220 VAC

Tuotekoodi Tyyppi Virtaama [NL/min]

VFS2100-4FZ-XSE058 • 5/2 monostabiili
800

VFS2200-4FZ-XSE058 • 5/2 bistabiili

VFS2300-4FZ-XSE058 • 5/3 suljettu keskiasento

650VFS2400-4FZ-XSE058 • 5/3 avoin keskiasento

VFS2500-4FZ-XSE058 • 5/3 paineistettu keskiasento

Venttiiliryhmät – sisäisellä P-syöttöliitännän sululla

Tuotekoodi Paikkoja

VV5FS2-01TR1-021-02F-XSE063 2

VV5FS2-01TR1-031-02F-XSE063 3

VV5FS2-01TR1-041-02F-XSE063 4

VV5FS2-01TR1-051-02F-XSE063 5

VV5FS2-01TR1-061-02F-XSE063 6

VV5FS2-01TR1-071-02F-XSE063 7

VV5FS2-01TR1-081-02F-XSE063 8

VV5FS2-01TR1-091-02F-XSE063 9

VV5FS2-01TR1-101-02F-XSE063 10

VV5FS2-01TR1-111-02F-XSE063 11

VV5FS2-01TR1-121-02F-XSE063 12

VV5FS2-01TR1-131-02F-XSE063 13

VV5FS2-01TR1-141-02F-XSE063 14

VV5FS2-01TR1-151-02F-XSE063 15

VV5FS2-01TR1-161-02F-XSE063 16

Magneettiventtiili, plug-in
VFS2000

Väliaine Ilma

Suodatusaste 5 μm

Voitelu Ei vaadita

Maks. käyttöpaine 1 MPa (10 bar)

Min. työpaine
5/2 (kaikki): 0,1 MPa (1 bar)

5/3 keskiasennolla: 0,15 MPa (1,5 bar)

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Käsinohjaus Ei lukittava (lukittava tilauksesta)

Suojausluokka IP50 (pölytiivis)

Jännitevaihtoehdot 24 VDC/220 VAC (muita jännitteitä pyydettäessä)

Jännitetoleranssi -15 ... +10 %

Tehontarve 1,8 W

Sähköliitäntä Sisäinen riviliitin laatassa

• Kaikissa ohjauspainekeloissa on LED ja transienttisuoja
• Kompakti – enemmän venttiilejä samaan kaappiin
• Integroitu syöttöilman sulku
• Teräsluisti

Kysy saatavuustiedot SMC:ltä.
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Mitat – ruuvin valintaan

Komponentti Tuotekoodi Koko Korkeus1

Venttiili VFS2100-4FZ A 25,8 mm

Erillinen R-poisto VVFS2000-R-01-1 B 23,6 mm

Erillinen P-sulku VVFS2000-21A B 23,6 mm

Paineenpoistolaatta VVFS2000-24A-1[R/L] B 23,6 mm

Syöttöliitännän sulku VVFS2000-37A B 23,6 mm

Kuristusventtiililohko VVFS2000-20A-1 • B 23,6 mm

Paineohjattu vastaventtiili VVFS2000-22A-1 • C 37,3 mm

Venttiilikohtainen paineensäädin ARBF2000-00-P-1 • B 23,6 mm

Peitelaatta VVFS2000-10A • D 10,2 mm
1Sisältää tiivisteen

Ruuvit

Tuotekoodi Pituus Sopii kokoon

AXT624-26 • 31 mm A

AXT625-23 • 55 mm A + B

AXT625-61 • 78 mm A + B + B

VVF2000-22-19 • 92 mm A + B + C

AXT625-62 • 101 mm A + B + B + B

VVF2000-22-20 • 115 mm A + B + B + C

Tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

EVVFS2000-1A-10-2F-X108 • Venttiiliryhmän laajennusmoduulit

VVFS2000-10A-XSE062 Peitelaatta

VFS2000-LP-02F • Yksittäislaatta

VVFS2000-37A-1 • P-sulkulaatta syöttöilmalle

VVFS2000-20A-1 • Kuristusventtiililaatta

ARBF2000-00-P-1 • Paineensäädin – P-säätö

VVFS2000-22A-1 • Vastaventtiiliyksikkö, yhdistetään VFS2400:ään

VVFS2000-21A-1 Paineohjattu vastaventtiili
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Magneettiventtiili ISO 5599/1 - ISO1
EVS7-6, VQ7-6 ja EVS7-XSE647

Väliaine Ilma, voideltu tai voitelematon

Suodatusaste 5 μm

Maks. käyttöpaine 0,99 MPa (9,9 bar)

Min. työpaine 0,1 MPa (1 bar)

Käyttölämpötila Enintään 60 °C

Jännite/teho
EVS7-6, VQ7-6: 24 VDC/220 VAC, -15 ... +10 %/2 W

EVS7-XSE647: 24 VDC/230 VAC, -15 ... +10 %/2 W

Käsinohjaus 
EVS7-6, VQ7-6, vakio: ei lukittuva,

EVS7-XSE647, vakio: lukittuva

LED, transienttisuoja 
EVS7-6, VQ7-6, CNOMO: liittimessä; M12: venttiilissä,

EVS7-XSE647, katso liittimet alla

Venttiili, CNOMO, DIN 43650A, lukkiutumaton käsiohjaus, liitin kuuluu tilaukseen

Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Jännite

5/2 monostabiili EVS7-6-FG-S-3CV-Q •
1476

24 VDC

5/2 bistabiili EVS7-6-FG-D-3CV-Q •

5/3 suljettu keskiasento EVS7-6-FHG-D-3CV-Q • 1378

5/3 avoin keskiasento EVS7-6-FJG-D-3CV-Q • 1476

5/3 paineistettu keskiasento EVS7-6-FIG-D-3CV-Q 1080

5/2 monostabiili EVS7-6-FG-S-6CV-Q •
1476

220 VAC

5/2 bistabiili EVS7-6-FG-D-6CV-Q •

5/3 suljettu keskiasento EVS7-6-FHG-D-6CV-Q 1378

5/3 avoin keskiasento EVS7-6-FJG-D-6CV-Q 1476

5/3 paineistettu keskiasento EVS7-6-FIG-D-6CV-Q • 1080

Tuotekoodi viittaa vain 
venttiileihin. Pohjalevy 
tilataan erikseen.

• ISO 5599/1 + CNOMO
• Teräsluistiversion käyttöikä vähintään  
100 000 000 vaihtoa

EVS7-XSE647
• DIN 43650 tyypin B liitin nopeaa ja helppoa 
vaihtoa varten

Venttiili – 24 VDC, M12-liitäntä
Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min]

5/2 monostabiili EVS7-6-FG-S-3ZM0-Q •

930

5/2 bistabiili EVS7-6-FG-D-3ZM0-Q •

5/3 suljettu keskiasento EVS7-6-FHG-D-3ZM0-Q •

5/3 avoin keskiasento EVS7-6-FJG-D-3ZM0-Q •

5/3 paineistettu keskiasento EVS7-6-FIG-D-3ZM0-Q •

Venttiili – 24 VDC, M12-liitäntä, 500 mm kaapeli

Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min]

5/2 monostabiili VQ7-6-FG-S-3NSC-Q •

11805/2 bistabiili VQ7-6-FG-D-3NSC-Q •

5/3 suljettu keskiasento VQ7-6-FHG-D-3NSC-Q •

5/3 suljettu keskias., elast. tiiviste VQ7-6-FHG-D-3NRSC-Q • 1340

5/3 avoin keskiasento VQ7-6-FJG-D-3NSC-Q • 1180

5/3 paineistettu keskiasento VQ7-6-FIG-D-3NSC-Q • 1170

Nastajärjestys NPN, täydennä alla olevalla adapterilla (SAC-4P-M12MS-M12FS 1-3).

Venttiili, CNOMO, DIN 34650A, lukkiutuva käsiohjaus, liitin kuuluu tilaukseen

Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Jännite

5/2 monostabiili EVS7-6-FG-S-3CVB-Q •
1476

24 VDC

5/2 bistabiili EVS7-6-FG-D-3CVB-Q •

5/3 suljettu keskiasento EVS7-6-FHG-D-3CVB-Q 1378

5/3 avoin keskiasento EVS7-6-FJG-D-3CVB-Q • 1476

5/3 paineistettu keskiasento EVS7-6-FIG-D-3CVB-Q 1080

5/2 monostabiili EVS7-6-FG-S-6CVB-Q •
1476

220 VAC

5/2 bistabiili EVS7-6-FG-D-6CVB-Q 

5/3 suljettu keskiasento EVS7-6-FHG-D-6CVB-Q 1378

5/3 avoin keskiasento EVS7-6-FJG-D-6CVB-Q 1476

5/3 paineistettu keskiasento EVS7-6-FIG-D-6CVB-Q 1080

*CV-Q koodilla tilaamalla tuotteet saa ilman pistoketta. CVB-Q koodilla lukkiutuva käsiohjaus.
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Ilmaohjattu venttiili, EVSA7-6 ISO1

Tyyppi Tuotekoodi Virtaama [NL/min]

5/2 monostabiili EVSA7-6-FG-S-2 •

11815/2 bistabiili EVSA7-6-FG-D-2 •

5/3 suljettu keskiasento EVSA7-6-FHG-D-2 •

5/3 avoin keskiasento 
integroidulla vastaventtiilillä

EVSA7-6-FPG-D-2 704

5/3 avoin keskiasento EVSA7-6-FJG-D-2 1181

5/3 paineistettu keskiasento EVSA7-6-FIG-D-2 1168

Laatat ja päätykappaleet

Tuotekoodi Tyyppi Sopii malleihin

EVS7-1-A02F • Yksittäislaatta, G1/4

EVS7-6, 
VQ7-6,
XSE647

EVS7-1-A03F • Yksittäislaatta, G3/8

EAXT502-1A-A02-L • Ryhmän pohjaosa, G1/4

EAXT502-1A-A03-L • Ryhmän pohjaosa, G3/8

EAXT502-1A-A02 • Ryhmän pohjaosa, G1/4

EAXT502-1A-A03 • Ryhmän pohjaosa, G3/8

EAXT502-LA-03 • Vasen päätykappale, G3/8

EAXT502-RA-03 • Oikea päätykappale, G3/8

Liittimet ja adapterit

Tuotekoodi Tyyppi Sopii malleihin

GDM2A-G • Liitäntäpistoke, DIN 43650 tyyppi A, vakio (musta)

 EVS7-6, 
VQ7-6

GDM2A-GZ (24 VDC) • Liitäntäpistoke, DIN 43650 tyyppi A, 24 VDC, LED

GDM2A-GL • Liitäntäpistoke, DIN 43650 tyyppi A, 230 VAC, LED

A920002 Adapteri – DIN 43650, muunnos A-liittimestä B-liittimeen

6M-0391 2 × DIN 43650B (uros) -> M12, A-koodi (5-nap. naaras); 0,3 m kaapelilla

SAC-4P-M12MS-M12FS 1-3 • Adapteri M12, PNP -> NPN -> VQ7-6

EX500-AP010-S • Liitäntäpistoke ja kaapeli (M12), 5-nap. suora naaras, 1 m kaapeli

EX500-AP050-S • Liitäntäpistoke ja kaapeli (M12), 5-nap. suora naaras, 5 m kaapeli

EX500-AP010-A • Liitäntäpistoke ja kaapeli (M12), 5-nap. kulma naaras, 1 m kaapeli

EX500-AP050-A • Liitäntäpistoke ja kaapeli (M12), 5-nap. kulma naaras, 5 m kaapeli

Tarvikkeet ja varaosat

Tuotekoodi Tyyppi Sopii malleihin

AXT502-9A • Peitelaatta – sis. tiivisteen ja ruuvit

 EVS7-6, 
VQ7-6

AXT502-14 • Sulkulevy P, R – kanava laatassa

EVV71-P-02F-L Erillinen P-syöttöliitäntä – venttiilin ja laatan väliin

EVV71-R-03F-L Erillinen R-poistoliitäntä – venttiilin ja laatan väliin

AXT503-23A • Poistokuristin – nopeudensäätöä varten

VV71-FPG • Vastaventtiilit – suljetulle keskiasennolle (FJG:n kanssa)

ARB250-00-P • Paineensäädin venttiilin ja laatan väliin, säädettävä kanava = P

ARB250-00-A Paineensäädin venttiilin ja laatan väliin, säädettävä kanava = A

ARB250-00-B Paineensäädin venttiilin ja laatan väliin, säädettävä kanava = B

EAXT518A-3 • CNOMO pilottiventtiilit – varaosa, 24 VDC, lukkiutumaton manuaaliohjaus

EAXT518A-6 • CNOMO pilottiventtiilit – varaosa, 220 VAC, lukkiutumaton manuaaliohjaus

EAXT518A-3B CNOMO pilottiventtiili, varaosa 24 V DC, lukkiutuva manuaaliohjaus

EAXT518A-6B CNOMO pilottiventtiili, varaosa 220 V AC, lukkiutuva manuaaliohjaus

AXT500-13 • Varaosa; tiiviste

AXT503-33-1 Varaosa; kuusiokoloruuvi M6 × 45 lukkoaluslevyllä
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Venttiilit

• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 85

Magneettiventtiili ISO 5599/1 - ISO2
EVS7-8, VQ7-8 ja EVS7-XSE647

Väliaine Ilma, voideltu tai voitelematon

Suodatusaste 5 μm

Maks. käyttöpaine 0,99 MPa (9,9 bar)

Min. työpaine 0,1 MPa (1 bar)

Käyttölämpötila Enintään 60 °C

Jännite/teho
EVS7-8, VQ7-8: 24 VDC/220 VAC, -15 ... +10 %/2 W

EVS7-XSE647: 24 VDC/230 VAC, -15 ... +10 %/2 W

Käsinohjaus 
EVS7-8, VQ7-8, vakio: ei lukittuva,

EVS7-XSE647, vakio: lukittuva

LED, transienttisuoja 
EVS7-8, VQ7-8, CNOMO: liittimessä; M12: venttiilissä,

EVS7-XSE647, katso liittimet alla

Venttiili, CNOMO, DIN 43650A, pistoke kuuluu toimitukseen

Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Jännite

5/2 monostabiili EVS7-8-FG-S-3CV-Q •

3148

24 VDC

5/2 bistabiili EVS7-8-FG-D-3CV-Q •

5/3 suljettu keskiasento EVS7-8-FHG-D-3CV-Q •

5/3 avoin keskiasento EVS7-8-FJG-D-3CV-Q •

5/3 paineistettu keskiasento EVS7-8-FIG-D-3CV-Q 

5/2 monostabiili EVS7-8-FG-S-6CV-Q •

220 VAC

5/2 bistabiili EVS7-8-FG-D-6CV-Q •

5/3 suljettu keskiasento EVS7-8-FHG-D-6CV-Q 

5/3 avoin keskiasento EVS7-8-FJG-D-6CV-Q 

5/3 paineistettu keskiasento EVS7-8-FIG-D-6CV-Q 

*CVO-Q koodilla tuotteet saa ilman pistoketta. CVB-Q koodilla lukkiutuva käsiohjaus.

Venttiili – 24 VDC, M12-liitäntä
Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min]

5/2 monostabiili EVS7-8-FG-S-3ZM0-Q •
2370

5/2 bistabiili EVS7-8-FG-D-3ZM0-Q •

5/3 suljettu keskiasento EVS7-8-FHG-D-3ZM0-Q • 2510

5/3 avoin keskiasento EVS7-8-FJG-D-3ZM0-Q • 2345

5/3 paineistettu keskiasento EVS7-8-FIG-D-3ZM0-Q • 2480

Venttiili – 24 VDC, M12-liitäntä, 500 mm kaapeli
Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min]

5/2 monostabiili VQ7-8-FG-S-3NSC-Q •
2940

5/2 bistabiili VQ7-8-FG-D-3NSC-Q •

5/3 suljettu keskiasento VQ7-8-FHG-D-3NSC-Q • 2450

5/3 suljettu keskias., elast. tiiviste VQ7-8-FHG-D-3NRSC-Q • 2475

5/3 avoin keskiasento VQ7-8-FJG-D-3NSC-Q • 2395

5/3 paineistettu keskiasento VQ7-8-FIG-D-3NSC-Q • 2710

* Nastajärjestys NPN, ks. adapteri alla (SAC-4P-M12MS-M12FS 1-3).

Tuotekoodi viittaa vain 
venttiileihin. Pohjalevy 
tilataan erikseen.

• ISO 5599/1 + CNOMO 
• Teräsluistiversion käyttöikä vähintään  
100 000 000 vaihtoa

EVS7-XSE647
• DIN 43650 tyypin B liitin nopeaa ja helppoa 
vaihtoa varten



1

Venttiilit ja kenttäväylä

1 Venttiilit

Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi86

Ilmaohjattu venttiili, EVSA7-8 ISO2

Tyyppi Tuotekoodi Virtaama [NL/min]

5/2 monostabiili EVSA7-8-FG-S-2 •
2941

5/2 bistabiili EVSA7-8-FG-D-2 •

5/3 suljettu keskiasento EVSA7-8-FHG-D-2 • 2451

5/3 avoin keskiasento 
integroidulla vastaventtiilillä

EVSA7-8-FPG-D-2 1677

5/3 avoin keskiasento EVSA7-8-FJG-D-2 2395

5/3 paineistettu keskiasento EVSA7-8-FIG-D-2 2712 

Laatat ja päätykappaleet

Tuotekoodi Tyyppi Sopii malleihin

EVS7-2-A03F • Yksittäislaatta, G3/8

EVS7-8, 
VQ7-8,
XSE647

EVS7-2-A04F • Yksittäislaatta, G1/2

EVS7-2-A06F • Yksittäislaatta, G3/4

EAXT512-1A-A03-L • Ryhmän pohjalaatta, G3/8

EAXT512-1A-A04-L • Ryhmän pohjalaatta, G1/2

EAXT512-1A-A03 • Ryhmän pohjaosa, G3/8

EAXT512-1A-A04 • Ryhmän pohjaosa, G1/2

EAXT512-LA-04 • Vasen päätykappale, G1/2

EAXT512-RA-04 • Oikea päätykappale, G1/2

Liittimet ja adapterit

Tuotekoodi Tyyppi Sopii malleihin

GDM2A-G • Liitäntäpistoke, DIN 43650 tyyppi A, vakio (musta)

EVS7-8, 
VQ7-8

GDM2A-GZ (24 VDC) • Liitäntäpistoke, DIN 43650 tyyppi A, 24 VDC, LED, transienttisuoja

GDM2A-GL • Liitäntäpistoke, DIN 43650 tyyppi A, 230 VAC, LED, transienttisuoja

A920002 • Adapteri – DIN 43650, muunnos A-liittimestä B-liittimeen

6M-0391 • 2 × DIN 43650B (uros) -> M12, A-koodi (5-nap. naaras); 0,3 m kaapelilla

SAC-4P-M12MS-M12FS 1-3 • Adapteri M12, PNP -> NPN

EX500-AP010-S • Liitäntäpistoke ja kaapeli (M12), 5-nap. suora naaras, 1 m kaapeli

EX500-AP050-S • Liitäntäpistoke ja kaapeli (M12), 5-nap. suora naaras, 5 m kaapeli

EX500-AP010-A • Liitäntäpistoke ja kaapeli (M12), 5-nap. kulma naaras, 1 m kaapeli

EX500-AP050-A • Liitäntäpistoke ja kaapeli (M12), 5-nap. kulma naaras, 5 m kaapeli

DIN43650B • Liitäntäpistoke, DIN 43650 tyyppi B, suorat nastat, vakio (musta)

EVS7-XSE647

DIN43650BZ • Liitäntäpistoke, DIN 43650 tyyppi B, suorat nastat, 24 VDC, LED, transienttisuoja

DIN43650BL • Liitäntäpistoke, DIN 43650 tyyppi B, suorat nastat, 230 VAC, LED, transienttisuoja

V200-63-1 • Liitäntäpistoke, DIN 43650 tyyppi B, taivutetut nastat, vakio (musta)

V200-63-5-05 • Liitäntäpistoke, DIN 43650 tyyppi B, taivutetut nastat, 24 VDC, LED, transienttisuoja

V200-63-7-02 Liitäntäpistoke, DIN 43650 tyyppi B, taivutetut nastat, 230 VAC, LED, transienttisuoja

Tarvikkeet ja varaosat

Tuotekoodi Tyyppi Sopii malleihin

AXT512-9A • Peitelaatta – sis. tiivisteen ja ruuvit

EVS7-8, 
VQ7-8

AXT512-14-1A Sulkulevy P – kanava laatassa

AXT512-14-2A Sulkulevy R – kanava laatassa

EVV72-P-03F-L-Q Erillinen P-syöttöliitäntä – venttiilin ja laatan väliin

EVV72-R-04F-L-Q Erillinen R-poistoliitäntä – venttiilin ja laatan väliin

AXT510-32A • Poistokuristin – nopeudensäätöä varten

VV72-FPG • Vastaventtiilit – suljetulle keskiasennolle (FJG:n kanssa)

ARB350-00-P • Paineensäädin venttiilin ja laatan väliin, säädettävä kanava = P

ARB350-00-A • Paineensäädin venttiilin ja laatan väliin, säädettävä kanava = A

ARB350-00-B • Paineensäädin venttiilin ja laatan väliin, säädettävä kanava = B

EAXT518A-3 • CNOMO pilottiventtiilit – varaosa, 24 VDC, lukkiutumaton manuaaliohjaus

EAXT518A-6 • CNOMO pilottiventtiilit – varaosa, 220 VAC, lukkiutumaton manuaaliohjaus

EAXT518A-3B CNOMO pilottiventtiili, varaosa 24 V DC, lukkiutuva manuaaliohjaus

EAXT518A-6B CNOMO pilottiventtiili, varaosa 220 V AC, lukkiutuva manuaaliohjaus

AXT510-13 • Varaosa; tiiviste

AXT510-39-1 Varaosa; kuusiokoloruuvi M6 × 45 lukkoaluslevyllä
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Venttiilit

• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 87

Magneettiventtiili ISO 5599/1 - ISO3
EVS7-10 ja EVS7-XSE647

Väliaine Ilma, voideltu tai voitelematon

Suodatusaste 5 μm

Maks. käyttöpaine 0,99 MPa (9,9 bar)

Min. työpaine 0,1 MPa (1 bar)

Käyttölämpötila Enintään 60 °C

Jännite/teho
EVS7-10: 24 VDC/220 VAC, -15 ... +10 %/2 W

EVS7-XSE647: 24 VDC/230 VAC, -15 ... +10 %/2 W

Käsinohjaus 
EVS7-10, vakio: ei lukittuva,

EVS7-XSE647, vakio: lukittuva

LED, transienttisuoja 
EVS7-10 , CNOMO: liittimessä; M12: venttiilissä,

EVS7-XSE647, katso liittimet alla

• ISO 5599/1 + CNOMO 
• Teräsluistiversion käyttöikä vähintään 100 000 000 vaihtoa

EVS7-XSE647
• DIN 43650 tyypin B liitin nopeaa ja helppoa vaihtoa varten
• Ohjausosa kiinnitetty kahdella ruuvilla huoltovapauden takaamiseksi

Venttiili, 24 VDC, CNOMO, DIN 43650A, pistoke kuuluu toimitukseen

Tyyppi Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Jännite

5/2 monostabiili EVS7-10-FG-S-3CV-Q •
4900

24 VDC

5/2 bistabiili EVS7-10-FG-D-3CV-Q •

5/3 suljettu keskiasento EVS7-10-FHG-D-3CV-Q •

46905/3 avoin keskiasento EVS7-10-FJG-D-3CV-Q •

5/3 paineistettu keskiasento EVS7-10-FIG-D-3CV-Q

5/2 monostabiili EVS7-10-FG-S-6CV-Q •
4900

220 VAC

5/2 bistabiili EVS7-10-FG-D-6CV-Q

5/3 suljettu keskiasento EVS7-10-FHG-D-6CV-Q

46905/3 avoin keskiasento EVS7-10-FJG-D-6CV-Q

5/3 paineistettu keskiasento EVS7-10-FIG-D-6CV-Q

 *CVO-Q koodilla tuotteet saa ilman pistoketta.CVB-Q koodilla lukkiutuva käsiohjaus.

Venttiili – 24 VDC, M12-liitäntä

Tyyppi Tuotekoodi Virtaama [NL/min]

5/2 monostabiili EVS7-10-FG-S-3ZM0-Q •

2950

5/2 bistabiili EVS7-10-FG-D-3ZM0-Q •

5/3 suljettu keskiasento EVS7-10-FHG-D-3ZM0-Q •

5/3 avoin keskiasento EVS7-10-FJG-D-3ZM0-Q •

5/3 paineistettu keskiasento EVS7-10-FIG-D-3ZM0-Q •

Tuotekoodi viittaa vain 
venttiileihin, pohjalevy 
tilataan erikseen.
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Venttiilit ja kenttäväylä

1 Venttiilit

Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi88

Yksittäinen pohjalevy

Tuotekoodi Tyyppi Sopii malleihin

EVS7-3-A06F • Yksittäislaatta, G3/4
EVS7-10

EVS7-3-A10F • Yksittäislaatta, G1

Liittimet ja adapterit

Tuotekoodi Tyyppi Sopii malleihin

GDM2A-G • Liitäntäpistoke, DIN 43650 tyyppi A, vakio (musta)

EVS7-10

GDM2A-GZ • Liitäntäpistoke, DIN 43650 tyyppi A, 24 VDC, LED, transienttisuoja

GDM2A-GL • Liitäntäpistoke, DIN 43650 tyyppi A, 230 VAC, LED, transienttisuoja

A920002 • Adapteri – DIN 43650, muunnos A-liittimestä B-liittimeen

6M-0391 • 2 × DIN 43650B (uros) -> M12, A-koodi (5-nap. naaras); 0,3 m kaapelilla

EX500-AP010-S • Liitäntäpistoke ja kaapeli (M12), 5-nap. suora naaras, 1 m kaapeli

EX500-AP050-S • Liitäntäpistoke ja kaapeli (M12), 5-nap. suora naaras, 5 m kaapeli

EX500-AP010-A • Liitäntäpistoke ja kaapeli (M12), 5-nap. kulma naaras, 1 m kaapeli

EX500-AP050-A • Liitäntäpistoke ja kaapeli (M12), 5-nap. kulma naaras, 5 m kaapeli

DIN43650B • Liitäntäpistoke, DIN 43650 tyyppi B, suorat nastat, vakio (musta)

EVS7-XSE647

DIN43650BZ • Liitäntäpistoke, DIN 43650 tyyppi B, suorat nastat, 24 VDC, LED, transienttisuoja

DIN43650BL • Liitäntäpistoke, DIN 43650 tyyppi B, suorat nastat, 230 VAC, LED, transienttisuoja

V200-63-1 • Liitäntäpistoke, DIN 43650 tyyppi B, taivutetut nastat, vakio (musta)

V200-63-5-05 • Liitäntäpistoke, DIN 43650 tyyppi B, taivutetut nastat, 24 VDC, LED

V200-63-7-02 Liitäntäpistoke, DIN 43650 tyyppi B, taivutetut nastat, 230 VAC, LED

Tarvikkeet ja varaosat

Tuotekoodi Tyyppi Sopii malleihin

EAXT518A-3 • CNOMO pilottiventtiilit – varaosa, 24 VDC, lukkiutumaton manuaaliohjaus

EVS7-10

EAXT518A-6 • CNOMO pilottiventtiilit – varaosa, 220 VAC, lukkiutumaton manuaaliohjaus

EAXT518A-3B CNOMO pilottiventtiili, varaosa 24 V DC, lukkiutuva manuaaliohjaus

EAXT518A-6B CNOMO pilottiventtiili, varaosa 220 V AC, lukkiutuva manuaaliohjaus

EAXT520-10  Varaosa; tiiviste

EAXT520-11-2   Varaosa; kuusiokoloruuvi M8x60 lukkoaluslevyllä

Ilmaohjattu venttiili, EVSA7-10 ISO3

Tyyppi Tuotekoodi Virtaama [NL/min]

5/2 monostabiili EVSA7-10-FG-S-2
3000

5/2 bistabiili EVSA7-10-FG-D-2
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Venttiilit

• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 89

ISO-magneettiventtiili, täyttää ISO 15407-1 ja 
VDMA 24563 -vaatimukset
EVS1-01/02

Pohjalaatta, yksittäisasennus

Tuotekoodi Tyyppi

VS1-01-A01F • Koko 01, liitäntä sivusta G1/8

VS1-01-A02F • Koko 01, liitäntä sivusta G1/4

VS1-02-A01F Koko 02, liitäntä sivusta G1/8

Väliaine Paineilma

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C

Jännite/teho
24 VDC ±10 %

1 W

Kotelointiluokka IP65

Käsinohjaus Palautuva vakiona, lukittuva pyydettäessä

LED ja transienttisuoja Vakio

•  M8/M12-liittimet helpottavat sähköistä reititystä: Koko 02: M8 (4-napainen)  
koko 01: M12 (5-napainen)

• Kotelointiluokka IP65

Koko 01 ja koko 02

Toiminta Tuotekoodi, magneettiventtiili Koko Tiivistetyyppi Virtaama  [NL/min] Käyttöpaine [MPa]

5/2 monostabiili
EVS1-01-FG-S-3ZRM0-Q 

01

Elastinen tiiviste 904 0,15–1,0 (1,5-10 bar)

EVS1-01-FG-S-3ZM0-Q Teräsluisti 704

0,1–1,0 (1-10 bar)
5/2 bistabiili

EVS1-01-FG-D-3ZRM0-Q Elastinen tiiviste 904

EVS1-01-FG-D-3ZM0-Q Teräsluisti 704

5/3 suljettu keskiasento
EVS1-01-FHG-D-3ZRM0-Q Elastinen tiiviste 835 0,2–1,0 (2-10 bar)

EVS1-01-FHG-D-3ZM0-Q Teräsluisti 704 0,15–1,0 (1,5-10 bar)

5/3 avoin keskiasento
EVS1-01-FJG-D-3ZRM0-Q Elastinen tiiviste 769 0,2–1,0 (2-10 bar)

EVS1-01-FJG-D-3ZM0-Q Teräsluisti 613 0,15–1,0 (1,5-10 bar)

5/3 paineistettu 
keskiasento

EVS1-01-FIG-D-3ZRM0-Q Elastinen tiiviste 1085 0,2–1,0 (2-10 bar)

EVS1-01-FIG-D-3ZM0-Q Teräsluisti 727 0,15–1,0 (1,5-10 bar)

5/2 monostabiili
EVS1-02-FG-S-3ZRM0-Q 

02

Elastinen tiiviste 527 0,15–1,0 (1,5-10 bar)

EVS1-02-FG-S-3ZM0-Q Teräsluisti 341

0,1–1,0 (1-10 bar)
5/2 bistabiili

EVS1-02-FG-D-3ZRM0-Q Elastinen tiiviste 527

EVS1-02-FG-D-3ZM0-Q Teräsluisti 741

5/3 suljettu keskiasento
EVS1-02-FHG-D-3ZRM0-Q Elastinen tiiviste 527 0,2–1,0 (2-10 bar)

EVS1-02-FHG-D-3ZM0-Q Teräsluisti 341 0,15–1,0 (1,5-10 bar)

5/3 avoin keskiasento
EVS1-02-FJG-D-3ZRM0-Q Elastinen tiiviste 469 0,2–1,0 (2-10 bar)

EVS1-02-FJG-D-3ZM0-Q Teräsluisti 295 0,15–1,0 (1,5-10 bar)

5/3 paineistettu 
keskiasento

EVS1-02-FIG-D-3ZRM0-Q Elastinen tiiviste 527 0,2–1,0 (2-10 bar)

EVS1-02-FIG-D-3ZM0-Q Teräsluisti 363 0,15–1,0 (1,5-10 bar)
Muita jännitteitä pyydettäessä.

Koko 02: M8 (4-napainen), koko 01: M12 (5-napainen)
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5-aukkoinen venttiili, ISO 15407-2  
Koot 18 ja 26 mm, plug-in
VSR8-2/VSS8-2, VSR8-4/VSS8-4

Väliaine Paineilma

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C

Jännite/teho
24 VDC ±10 %

1 W

Kotelointiluokka IP65

Käsinohjaus Palautuva vakiona, lukittuva pyydettäessä

LED ja transienttisuoja Vakio

• Sisäiset koskettimet mahdollistavat helpon muuttamisen ja laajentamisen
• Saatavana sekä elastisella tiivisteellä (50 milj. vaihtoa) että teräsluistilla (200 milj. vaihtoa)
• Saatavana myös 2x 3/2
• 2 kokoa - 18 mm: VSR8-2/VSS8-2, - 26 mm: VSR8-4/VSS8-4
• Sopii EX250, EX260, EX500, EX600 -kenttäväyläsolmuihin

D-sub-
versio

Kenttäväylä-
versio

Liitäntäkoteloversio

Toiminta
Tuotekoodi, 
magneettiventtiili

Koko Tiivistetyyppi
Virtaama  
[NL/min]

Käyttöpaine [MPa]

5/2 monostabiili
VSR8-2-FG-S-3VZ-Q 

18

Elastinen tiiviste 527 0,15–1,0 (1,5-10 bar)

VSS8-2-FG-S-3VZ-Q Teräsluisti 341

0,1–1,0 (1-10 bar)
5/2 bistabiili

VSR8-2-FG-D-3VZ-Q Elastinen tiiviste 527

VSS8-2-FG-D-3VZ-Q Teräsluisti 341

5/3 suljettu keskiasento
VSR8-2-FHG-D-3VZ-Q Elastinen tiiviste 527 0,2–1,0 (2-10 bar)

VSS8-2-FHG-D-3VZ-Q Teräsluisti 341 0,15–1,0 (1,5-10 bar)

5/3 avoin keskiasento
VSR8-2-FJG-D-3VZ-Q Elastinen tiiviste 469 0,2–1,0 (2-10 bar)

VSS8-2-FJG-D-3VZ-Q Teräsluisti 295 0,15–1,0 (1,5-10 bar)

5/3 paineistettu keskiasento
VSR8-2-FIG-D-3VZ-Q Elastinen tiiviste 527 0,2–1,0 (2-10 bar)

VSS8-2-FIG-D-3VZ-Q Teräsluisti 363 0,15–1,0 (1,5-10 bar)

5/2 monostabiili
VSR8-4-FG-S-3VZ-Q

26

Elastinen tiiviste 904 0,15–1,0 (1,5-10 bar)

VSS8-4-FG-S-3VZ-Q Teräsluisti 704

0,1–1,0 (1-10 bar)
5/2 bistabiili

VSR8-4-FG-D-3VZ-Q Elastinen tiiviste 904

VSS8-4-FG-D-3VZ-Q Teräsluisti 704

5/3 suljettu keskiasento
VSR8-4-FHG-D-3VZ-Q Elastinen tiiviste 835 0,2–1,0 (2-10 bar)

VSS8-4-FHG-D-3VZ-Q Teräsluisti 704 0,15–1,0 (1,5-10 bar)

5/3 avoin keskiasento
VSR8-4-FJG-D-3VZ-Q Elastinen tiiviste 769 0,2–1,0 (2-10 bar)

VSS8-4-FJG-D-3VZ-Q Teräsluisti 613 0,15–1,0 (1,5-10 bar)

5/3 paineistettu keskiasento
VSR8-4-FIG-D-3VZ-Q Elastinen tiiviste 1 085 0,2–1,0 (2-10 bar)

VSS8-4-FIG-D-3VZ-Q Teräsluisti 727 0,15–1,0 (1,5-10 bar)

2x 3/2-venttiilit ja muita jännitteitä pyydettäessä.
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Liitäntäosat

Tuotekoodi Tyyppi

EX600-ZMV1 • Liitäntäkiinnike EX600:lle*

VVQC1000-F25-1  • D-Sub  (25-nap.) ilman kaapelia

VVQC1000-T0-1  • Liitäntäkotelo (20-nastainen), IP67

VVQC1000-L25-0-1  • L-liitäntäkaapeli, 0,6 m

VVQC1000-L25-2-1  • L-liitäntäkaapeli, 3 m

VVQC1000-L25-1-1 • L-liitäntäkaapeli, 15 m

VVQC1000-M26-1  • Pyöreä 26-napainen liitin
 
* Vain EX600 vaatii liitäntäkiinnikkeen, muut sähköliitännät asennetaan suoraan päätylevyä vasten.

Ryhmälaatta, koko 18 mm

Tuotekoodi Paikkojen määrä Tyyppi

VV8022-01F-SD0-W1-Q 2

Plug-in-ryhmälaatta ilman 
kenttäväyläsolmua/sähköliitäntälohkoa.

VV8024-01F-SD0-W1-Q 4

VV8026-01F-SD0-W1-Q 6

VV8028-01F-SD0-W1-Q 8

VV80210-01F-SD0-W1-Q 10

VV80212-01F-SD0-W1-Q 12

Saatavana myös liitännät pohjassa.

Kaapelit

Tuotekoodi Tyyppi

AXT100-DS25-030 • D-sub-liitin 3 m kaapelilla

AXT100-DS25-050 • D-sub-liitin 5 m kaapelilla

AXT100-DS25-100 • D-sub-liitin 10 m kaapelilla

AXT100-MC26-015 • Pyöreä 26-napainen liitin, 1,5 m kaapeli

AXT100-MC26-030 • Pyöreä 26-napainen liitin, 3 m kaapeli

AXT100-MC26-050 • Pyöreä 26-napainen liitin, 5 m kaapeli

Muita sarjoja pyydettäessä.

Kenttäväyläsolmut tilattava erikseen. Ks. erillinen kappale

Ryhmälaatta, koko 26 mm

Tuotekoodi Paikkojen määrä Tyyppi

VV8012-02F-SD0-W1-Q 2

Plug-in-ryhmälaatta ilman 
kenttäväyläsolmua/sähköliitäntälohkoa.

VV8014-02F-SD0-W1-Q 4

VV8016-02F-SD0-W1-Q 6

VV8018-02F-SD0-W1-Q 8

VV80110-02F-SD0-W1-Q 10

VV80112-02F-SD0-W1-Q 12

Saatavana myös liitännät pohjassa.

Tarvikkeet

Tuotekoodi Koko Tyyppi

VVS8020-16A 18 mm
P-kanavan sulkulevy

VVS8040-16A 26 mm

VVS8020-19A 18 mm
R-kanavan sulkulevy (tarvitaan 2 kpl)

VVS8040-19A 26 mm

VV802-P-01F 18 mm
Erillinen P-syöttömoduuli

VV801-P-03F 26 mm

VV802-R-01F 18 mm
Erillinen poistomoduuli

VV801-R-03F 26 mm

VVS8020-11A 18 mm
Peitelaatta

VVS8040-11A 26 mm
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3-aukkoinen magneettiventtiili, esiohjattu 
SYJ300/500/700

Väliaine Paineilma

Suodatusaste 5 μm

Käyttöpaine (min/maks.) 0,15-0,7 MPa (1,5-7 bar)

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C

Jännite/teho
24 VDC ±10 %

0,4 W

Kotelointiluokka IP50, (M8: IP67)

Käsinohjaus Palautuva vakiona, lukittuva pyydettäessä

LED ja transienttisuoja Vakio

• Pienikokoinen venttiili
• Saatavana myös ulkoisella pilotti-ilmalla

SYJ300 pohjalaatta-asennukseen, SYJ500 ja SYJ700 pohjalaatta-asennukseen, liitännät rungossa

Toiminta Tuotekoodi, magneettiventtiili Venttiilikoko
Virtaama 
[NL/min]

Yhteystiedot

3/2 normaalisti suljettu

SYJ314M-5LOU-Q
SYJ300 100

2-nap.

SYJ314M-5WAOU-Q M8

SYJ512M-5LOU-M5-Q •
SYJ500 200

2-nap.

SYJ512M-5WAOU-M5-Q M8

3/2 normaalisti avoin

SYJ324M-5LOU-Q •
SYJ300 100

2-nap.

SYJ324M-5WAOU-Q M8

SYJ522M-5LOU-M5-Q •

SYJ500 400

2-nap.

SYJ522M-5WAOU-M5-Q • M8

3/2 normaalisti suljettu,  
ulkoinen ohjausilma

SYJ512R-5LOU-M5-X20 2-nap.

SYJ512R-5WAOU-M5-X20 M8

3/2 normaalisti avoin
SYJ722M-5LOU-01F-Q •

SYJ700 490

2-nap.

SYJ722M-5WAOU-01F-Q M8

3/2 normaalisti suljettu
SYJ712M-5LOU-01F-Q • 2-nap.

SYJ712M-5WAOU-01F-Q • M8

3/2 normaalisti suljettu,  
ulkoinen ohjausilma

SYJ712R-5LOU-01F-X20 2-nap.

SYJ712R-5WAOU-01F-X20 M8

Muita jänniteversioita kysyttäessä. Sähköliittimet eivät sisälly toimitukseen

Pohjalaatat

Tuotekoodi Venttiilikoko Paikkojen määrä Liitäntä

SS3YJ3-S42-02-M5F-Q •

SYJ300

2

M5, liitäntä 2/A laatan sivussa

SS3YJ3-S42-04-M5F-Q • 4

SS3YJ3-S42-06-M5F-Q • 6

SS3YJ3-S42-08-M5F-Q • 8

SS3YJ3-S42-10-M5F-Q • 10

SS3YJ5-20-02-00F-Q •

SYJ500

2

Liitäntä 2/A venttiilin rungon päällä

SS3YJ5-20-04-00F-Q • 4

SS3YJ5-20-06-00F-Q • 6

SS3YJ5-20-08-00F-Q • 8

SS3YJ5-20-10-00F-Q 10

SS3YJ7-20-02-00F-Q

SYJ700

2

Liitännät 2, 4 (A, B) venttiilin rungon 
päällä

SS3YJ7-20-03-00F-Q 3

SS3YJ7-20-04-00F-Q 4

SS3YJ7-20-06-00F-Q 6

SS3YJ7-20-08-00F-Q 8

SS3YJ7-20-10-00F-Q 10

Yksittäinen pohjalevy SYJ300, katso seuraava sivu.
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Yksittäinen pohjalaatta

Tuotekoodi Tyyppi Venttiilikoko

SYJ300-9-1-Q Pohjalaatta yksittäisasennukseen, M5-liitäntä SYJ300

Tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi Venttiilikoko

SYJ300-10-7A-Q

Peitelaatta, sis. ruuvin ja tiivisteen

SYJ300

SYJ500-10-1A-Q SYJ500

SYJ700-10-2A-1-Q SYJ700

DXT060-67-01 Tulppa 1/8”, P- ja R-kanavaan SYJ300/500

SY5000-9-1 Tulppa, P-, R-kanavaan, Rc1/4 SYJ700

Pistokeliitin kaapeleineen (IP50)

Tuotekoodi Tyyppi Kaapelin pituus [m]

SY100-30-4A-6 •

2-napainen, vakio (LOU)

0,6

SY100-30-4A-10 • 1

SY100-30-4A-20 • 2

SY100-30-4A-30 • 3

SY100-68-A-6 •

2-napainen, kumipäällysteinen (LOU)

0,6

SY100-68-A-10 • 1

SY100-68-A-20 • 2

SY100-68-A-30 • 3

1697580/PUR/0,6 •
M8, IP67 (WAOU)

0,6

1504822 2
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3-aukkoinen magneetti- ja ilmaohjattu venttiili
VP(A)300/500/700

Väliaine Paineilma

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C

Kotelointiluokka IP65

Käsinohjaus Palautuva vakiona, lukittuva pyydettäessä

•  Sisäinen suodatin pilot-venttiilissä
• Muita pistokkeita ja jännitteitä pyydettäessä
• Venttiili mahdollista muuttaa NO tilaan

Toiminta Tuotekoodi Ohjaustapa Liitäntä Käyttöpaine [MPa]
Virtaama  
[NL/min]

Sähköliitäntä Jännite Piirrosmerkki

3/2
NC

VP342-5YO1-02FA • Sisäinen

G1/4

0,2–0,7  
(2-7 bar)

1 023

DIN-liitin
(EN 175301-803)
Tilattava erikseen

24 VDC

1
(P)

3
(R)

(A)
2

X

1
(P)

3
(R)

(A)
2

NC
Sisäinen pilotti-

ilma

NC
Ulkoinen pilotti-

ilma

VP342R-5YO1-02FA • Ulkoinen
-100 kPa – 0,7

 (-1–7 bar)

VP342K-5YO1-02FA • Sisäinen
0,2–1  

(2–10 bar)

VP342RK-5YO1-02FA • Ulkoinen
-100 kPa – 1
 (-1–10 bar)

VP542-5YO1-03FA • Sisäinen

G3/8

0,2–0,7  
(2–7 bar)

2132
VP542R-5YO1-03FA • Ulkoinen

-100 kPa – 0,7 
 (-1–7 bar)

VP542K-5YO1-03FA • Sisäinen
0,2–1  

(2–10 bar)

VP542RK-5YO1-03FA • Ulkoinen
-100 kPa – 1
 (-1–10 bar)

VP742-5YO1-04FA • Sisäinen

G1/2

0,2–0,7  
(2–7 bar)

3707
VP742R-5YO1-04FA • Ulkoinen

-100 kPa – 0,7 
 (-1–7 bar)

VP742K-5YO1-04FA • Sisäinen
0,2–1  

(2–10 bar)

VP742RK-5YO1-04FA • Ulkoinen
-100 kPa – 1
 (-1–10 bar)

Kysy muita sähköliitäntöjä SMC:ltä. Sähköliitin ei kuulu toimitukseen.

Toiminta Tuotekoodi Liitäntä
Virtaama  
[NL/min]

Käyttöpaine [MPa] Piirrosmerkki

3/2
NC

VPA342-1-02FA •
G1/4 1 023

0,2–1,0 (2–10 bar)
NC

VPA342V-1-02FA -100 kPa ... 0,2 (-1 ... 2 bar)

VPA542-1-03FA •
G3/8 2 132

0,2–1,0 (2–10 bar)

VPA542V-1-03FA -100 kPa ... 0,2 (-1 ... 2 bar)

VPA742-1-04FA •
G1/2 3 707

0,2–1,0 (2–10 bar)

VPA742V-1-04FA -100 kPa ... 0,2 (-1 ... 2 bar)

Magneettiventtiili

Ilmaohjattu venttiili

Pistokeliitin – DIN43650BY

Tuotekoodi Tyyppi

V200-63-1 • Vakio

V200-63-5-05 • LED, 24 VDC
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3-aukkoinen suoraanohjattu magneettiventtiili
V100

Väliaine Paineilma

Suodatusaste 5 μm

Käyttöpaine (min/maks.) 0-0,7 MPa (0-7 bar)

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C

Jännite/teho
24 VDC ±10 %

0,4 W

Kotelointiluokka IP50, (IP67 M8-liittimellä)

Käsinohjaus
Palautuva, lukittuva tilauksesta. Ei käsinohjausta M8-
liitinversioissa.

LED ja transienttisuoja Vakio

• 0,1 W virransäästöpiirillä pyydettäessä
• Venttiilin leveys 10,5 mm

Toiminta Tuotekoodi Sähköliitäntä
Virtaama [NL/

min]
Piirrosmerkki

3/2
NC

 

V114-5LOU • L-pistokeliitin

8,4
V114-5MOU M-pistokeliitin

V111-5WAOU* M8

V114-5G Valettu kaapeli 300 mm
 
* Ei käsinohjausta V111-versiossa (M8-liitin).

Toiminta Tuotekoodi Sähköliitäntä
Virtaama [NL/

min]
Piirrosmerkki

3/2
NC

V124-5LOU L-pistokeliitin

14,1V124-5MOU M-pistokeliitin

V124-5G Valettu kaapeli 300 mm

Kysy muita jänniteversioita SMC:ltä.

Pohjalaatat

Tuotekoodi Ventt. paikkoja Liitäntä

VV100-S41-02-M5 • 2

M5

VV100-S41-03-M5 3

VV100-S41-04-M5 • 4

VV100-S41-05-M5 5

VV100-S41-06-M5 6

VV100-S41-08-M5 8

VV100-S41-10-M5 10

VV100-S41-12-M5 12

VV100-S41-14-M5 14

VV100-S41-16-M5 16

VV100-S41-18-M5 18

VV100-S41-20-M5 20

Tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

V100-74-1 Yksittäislaatta M5-kierteellä

V100-77-1A Peitelaatta

M-5P M5-tulppa

Liitin ja kaapeli

Tuotekoodi Tyyppi Kaapelin pituus [m]

SY100-30-4A-6 •

2-napainen, vakio
LOU/MOU

0,6

SY100-30-4A-10 • 1

SY100-30-4A-20 • 2

SY100-30-4A-30 • 3

SY100-68-A-6 •
2-napainen, 
kumipäällysteinen
LOU/MOU

0,6

SY100-68-A-10 • 1

SY100-68-A-20 • 2

SY100-68-A-30 • 3

1697580/PUR/0,6 •
M8, IP67

0,6

1504822 2

2

31

2

31
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3-aukkoinen kompakti magneettiventtiili, 
suoraanohjattu
S070

Venttiilityyppi M

Venttiilityyppi A

Venttiilityyppi C

Venttiilityyppi B

Magneettiventtiili

Tuotekoodi Venttiilityyppi Virtaama [NL/min] Liitäntäkoko Sähköliitäntä (kaapelin pituus 150 mm)

S070A-5DG A - Laatta-asennus 
klipseillä

7,6

ø3,18/ø2 tai ø4/ø2,5  
(laatasta riippuen)

Kiinteä kaapeli

S070A-5DC Pistokeliitäntä, sis. liittimen ja kaapelin

S070B-5DG B - Laatta-asennus 
ruuveilla

Pohja-/ryhmälaatasta riippuen
Kiinteä kaapeli

S070B-5DC Pistokeliitäntä, sis. liittimen ja kaapelin

S070C-5DG-32 C - Liitännät 
rungossa

Painettava liitin 
(ø3,18/ø2)

Kiinteä kaapeli

S070C-5DC-32 Pistokeliitäntä, sis. liittimen ja kaapelin

S070M-5DG-32

M - Ryhmäasennus, 
liitännät rungossa

Painettava liitin 
(ø3,18/ø2)

Kiinteä kaapeli

S070M-5DC-32 Pistokeliitäntä, sis. liittimen ja kaapelin

S070M-5DG-40 Painettava liitin 
(ø4/ø2,5)

Kiinteä kaapeli

S070M-5DC-40 Pistokeliitäntä, sis. liittimen ja kaapelin

Kysy muita jänniteversioita ja paine-/virtaamayhdistelmiä SMC:ltä.

Väliaine Paineilma

Suodatusaste 5 μm

Käyttöpaine (min/maks.) 0-0,5 MPa (0-5 bar)

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C

Jännite/teho 24 VDC (±10%), 0,5 W

Kotelointiluokka IP40

• Kompakti ja kevyt: leveys 7 mm, paino 5 g
• Yksittäis- tai ryhmäasennukseen
• Energiaa säästävä versio saatavana (0,1 W)

Pohjalaatat

Tuotekoodi Sopii venttiilityyppiin Venttiilipaikkoja Laatan tyyppi

SS073A01-02C

A

2

Modulaarinen asennuslaatta, karaliittimet (ø3,18/ø2)
SS073A01-04C 4

SS073A01-06C 6

SS073A01-08C 8

SS073A02-02C 2

Modulaarinen asennuslaatta, karaliittimet (ø4/ø2,5)
SS073A02-04C 4

SS073A02-06C 6

SS073A02-08C 8

SS073B01-02C

B

2

Kiinteä alumiinilaatta, M5-sisäkierre
SS073B01-04C 4

SS073B01-06C 6

SS073B01-08C 8

SS073M01-02C

M

2

Liitännät rungossa, ryhmälaatta, karaliittimet  
(ø3,18/ø2)

SS073M01-04C 4

SS073M01-06C 6

SS073M01-08C 8

SS073M02-02C 2

Liitännät rungossa, ryhmälaatta, karaliittimet  
(ø4/ ø2,5)

SS073M02-04C 4

SS073M02-06C 6

SS073M02-08C 8

Kysy muita liitäntäkokoja ja/tai paikkamääriä SMC:ltä

Pohjalaatta yksittäisasennukseen

Tuotekoodi Sopii 
venttiilityyppiin Liitäntäkoko

S070-S-M3 
B

M3-liitäntä

S070-S-M5 M5-liitäntä

Liitäntäkaapelit

Tuotekoodi Kaapelin pituus

S070-14A 150

S070-14A-3 300

S070-14A-10 1000
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3-aukkoinen suoraanohjattu magneettiventtiili
VT•VO307/317

Pohjalaatat, VO307

Tuotekoodi Venttiilipaikkoja Liitäntä

EVV307-01-022-01F-F • 2

G1/8’’

EVV307-01-032-01F-F • 3

EVV307-01-042-01F-F • 4

EVV307-01-062-01F-F • 6

EVV307-01-082-01F-F • 8

EVV307-01-102-01F-F • 10

Väliaine Paineilma

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C

Jännite/teho 24 VDC

Käsinohjaus Palautuva

LED ja transienttisuoja DIN-liittimestä riippuen

• Suoraanohjattu, liitännät rungossa
• 2 aukkokokoa G1/8, G1/4

Yksittäisasennus

Tuotekoodi Toiminta Jännite
Maks. käyttöpaine 

[MPa]
Virtaama [NL/

min]
Liitäntäkoko Piirrosmerkki

VT307-4DO1-01F-Q •

3/2 NO  
NC

220 VAC

0-0,7 (0-7 bar) 186

G1/8

(R)3

(A)2

1(P)

VT307-4DO1-02F-Q • G1/4

VT307-5DO1-01F-Q •
24 VDC

G1/8

VT307-5DO1-02F-Q •

G1/4VT317-4DO-02F-Q 220 VAC
0-0,9 (0-9 bar) 595

VT317-5DO-02F-Q 24 VDC

Alipainemalli (–0,1 ... 0,1 Mpa) myös saatavana, lisää tuotekoodiin ”V” 307:n tai 317:n jälkeen.

Venttiilit korkeampaa painetta varten: kysy SMC:ltä. 

Venttiili toimitetaan ilman DIN-liitintä. Katso sopiva DIN-liitin alla olevista taulukoista.

Ryhmäasennus

Tuotekoodi Toiminta Jännite
Maks. käyttöpaine 

[MPa]
Virtaama 
[NL/min]

Liitäntäkoko Piirrosmerkki

VO307-4DO1-Q •
3/2 NO  

NC

220 VAC

0-0,7 (0-7 bar) 85 Ryhmäasennus

VO307-5DO1-Q • 24 VDC

Liittimet, DIN 43650 tyyppi B (VT307)

Tuotekoodi Tyyppi

V200-63-1 • Vakio, musta

V200-63-5-05 • 24 VDC, LED

V200-63-7-02 220 VAC, LED

Kysy muita liittimiä ja/tai jännitteitä SMC:ltä

Liittimet, DIN 43650 tyyppi A (VT317)

Tuotekoodi Tyyppi

GDM2A-G • Vakio, musta

GDM2A-L5 • 24 VDC, LED ja transienttisuoja

GDM2A-L2 • 220 VAC, LED ja transienttisuoja

Tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

DXT152-25-1A • Kiinnike VT307:lle, sis. kiinnitysruuvit

DXT060-51-13A • Peitelevy pohjalaattaan

Liitäntäkaapelit

Tuotekoodi Kaapelin pituus

S070-14A 150

S070-14A-3 300

S070-14A-10 1000

(R)3

(A)2

1(P)
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3/2, 5/2, 5/3 ilmaohjattu venttiili
SYJA/SYA

Venttiili SYJA – 3/2

Toiminta Tuotekoodi
Virtaama [NL/

min]
Liitäntä

NC SYJA312-M3 •
49 M3x0,5

NO SYJA322-M3 •
NC SYJA512-M5 •

196 M5x0,8
NO SYJA522-M5 •
NC SYJA712-01F •

490 G1/8
NO SYJA722-01F •

Venttiili SYJA & SYA – 5/2, 5/3

Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Liitäntä

5/2 monostabiili SYJA3120-M3 •

49 M3x0,5

5/2 bistabiili SYJA3220-M3 •
5/3 suljettu keskiasento SYJA3320-M3 •
5/3 avoin keskiasento SYJA3420-M3 •
5/3 paineistettu keskias. SYJA3520-M3

5/2 monostabiili SYA3120-C6 •
196

Ø6

5/2 bistabiili SYA3220-C6 •
5/3 suljettu keskiasento SYA3320-C6 •
5/3 avoin keskiasento SYA3420-C6 206 

5/3 paineistettu keskias. SYA3520-C6 • 215 

5/2 monostabiili SYA5120-C8F •
500

Ø8

5/2 bistabiili SYA5220-C8F •
5/3 suljettu keskiasento SYA5320-C8F • 402 

5/3 avoin keskiasento SYA5420-C8F 412 

5/3 paineistettu keskias. SYA5520-C8F 579 

5/2 monostabiili SYA7120-02F •
883

G1/4

5/2 bistabiili SYA7220-02F •
5/3 suljettu keskiasento SYA7320-02F • 667 

5/3 avoin keskiasento SYA7420-02F • 647 

5/3 paineistettu keskias. SYA7520-02F • 932 

SYJA120 & 
SYA120

SYJA220 & 
SYA220

SYJA320 & 
SYA320

SYJA420 & 
SYA420

SYJA520 & 
SYA520

SYJA32
NC

SYJA32
NO

SYJA52 & 
SYJA72

NC

SYJA52 & 
SYJA72

NO

1 3

1 3

2

2

1 3

1 3

2

2

5 1 3

4 2

5 1 3

4 2

5 1 3

4 2

5 1 3

4 2

5 1 3

4 2

SYJA & SYA 
5/2, 5/3

SYJA 3/2

Väliaine Ilma, voideltu tai voitelematon

Suodatusaste 5 µm

Maks. käyttöpaine 0,71 MPa (7,1 bar)

Min. työpaine 0,15 MPa (1,5 bar)

Käyttölämpötila Enintään 60 °C

Virtaama Tiedot alla

• Kompakti, kevyt 
• Käyttöikä vähintään 50 000 000 vaihtoa

Kiinnitin – yksittäiselle venttiilille 
(jalkakiinnike)
Tuotekoodi Sopii malleihin

SX3000-16-2A • SYA3120

SX5000-16-2A • SYA5120

SX7000-16-2A • SYA7120

Ryhmälaatat
Ryhmälaatat, tyyppi 20 SYA:LLE, katso sarja SY3000, 5000 ja 7000. 
Kysy muita malleja SMC:ltä.

Ilmaohjattuja ISO-venttiilejä ja VPA-venttiilejä on saatavana sähköohjattujen venttiilien rinnalla.

Kiinnitin – yksittäiselle venttiilille 
(sivukiinnike)
Tuotekoodi Sopii malleihin

SX3000-16-1A • SYA320

SX5000-16-1A • SYA520

SX7000-16-1A • SYA720
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3-aukkoinen magneetti- ja ilmaohjattu venttiili
VG342/VGA342

Väliaine Paineilma

Suodatusaste 5 µm

Käyttöpaine 0,2–0,9 MPa (2-9 bar)

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C (kuiva ilma)

• Toiminta on helposti vaihdettavissa (NC/NO)

NC

NC

NO

NO

1 3

1 3

2

2

1X 3

2

Ilmaohjatut venttiilit

Tuotekoodi Toiminta Liitäntä Virtaama [NL/min] Ohjauspaine

VGA342-04FA • NC 
G1/2" 7400

0,2–0,9 MPa 
(2–9 bar)

VGA342-04FB NO

VGA342-06FA • NC
G3/4"  9800 

VGA342-06FB NO

VGA342-10FA NC
G1” 13100 

VGA342-10FB NO

Magneettiventtiilit

Tuotekoodi Toiminta Liitäntä Virtaama [NL/min] Jännite

VG342-5DZ-04FA-Q NC 
G1/2" 7400

24 VDC 

VG342-5DZ-04FB-Q NO

VG342-5DZ-06FA-Q • NC
G3/4" 9800

VG342-5DZ-06FB-Q NO

VG342-5DZ-10FA-Q • NC
G1” 13100

VG342-5DZ-10FB-Q NO

Mekaanisesti ohjattu 3-aukkoinen venttiili
VM1000

Tuotekoodi Piirrosmerkki Ohjaustapa Liitäntä

VM1000-4NU-00 • Perusventtiili

Putkiliitäntä
TU0425-putkelle
(sisä-Ø 2,5 mm)

VM1000-4NU-01 • Rullavipu

VM1000-4NU-02 • Rullavipu, 
yksisuuntainen

VM1000-4NU-08 • Vipu

VM1000-4NU-32R • Punainen painike

VM1000-4NU-32B • Musta painike

Väliaine Paineilma

Suodatusaste 5 μm

Käyttöpaine (min/maks.) 0-0,8 MPa (0-8 bar)

Virtaama 47 NL/min

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C
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Mekaanisesti ohjattu 3-aukkoinen* venttiili
VM100F

Väliaine Ilma (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Käyttöpaine -0,1...0,7 MPa (-1...7 bar)

Virtaama 98 NL/min

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C

Liiitännät Ø4 plug-in liitin (vaihtoeht. Ø3,2;  Ø6)

• Helposti vaihdettava ohjausosa   
• Kompakti: 35 % lyhyempi kuin edellinen malli   
• Kevyt: 80 % kevyempi kuin edellinen malli   
• Nopea asentaa: integroidut plug-in-liittimet   

*VM151 on 5-aukkoinen

Kiinnityskorvake

Tuotekoodi

VM1-B •

Tuotekoodi, täydellinen venttiili Piirrosmerkki Ohjausosa (varaosa) 
Tuotekoodi, 
ohjausosa 

VM130F-04-00 • Perusventtiili —

VM131F-04-01S • Rullavipu, teräsrulla VM-01JS •

VM131F-04-02S • Rullavipu, terästä,  
yksisuuntainen

VM-02JS •

VM131F-04-08 • Vipu VM-08J •

VM131F-04-30R • Punainen painike VM-30JR •

VM131F-04-30B • Musta painike VM-30JB •

VM131F-04-30G • Vihreä painike VM-30JG •

VM131F-04-33R • Pun. upotettu painike VM-33JR •

VM131F-04-33B • Musta upotettu painike VM-33JB •

VM131F-04-33G • Vihreä upotettu painike VM-33JG •

VM131F-04-34B • Musta vääntövipu 
2 asentoa

VM-34JB •

VM131F-04-36 • Avain, 2 asentoa VM-36J •

VM151F-04-35B •

Musta vääntövipu,                         
5-aukkoinen,  
3 asentoa, avoin kes-
kiasento

—

Huomaa: Jos halutaan yhdistää erillinen venttiili ja erillinen ohjausosa, on tilattava venttiili VM131F-04-00.
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Mekaanisesti ohjattu 3-aukkoinen venttiili
VM200

Väliaine Paineilma

Suodatusaste 5 μm

Käyttöpaine (min/maks.) 0–1MPa (0–10 bar)

Virtaama 1000 NL/min

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C

Liitäntä G1/4”

• Kierreliitäntä G1/4
• Vaihdettava ohjausosa
• Saatavana myös 2-aukkoisena

Tuotekoodi Piirrosmerkki Ohjaus 
Tuotekoodi, 
ohjausosa 

VM230-F02-00A* • Perusventtiili —

VM230-F02-01SA • Rullavipu VM-01AS

VM230-F02-02SA •
Rullavipu, yksisuun-
tainen

VM-02AS

VM230-F02-08A • Vipu VM-08A

VM230-F02-30BA • Musta painike VM-30AB

VM230-F02-30RA • Punainen painike VM-30AR

VM230-F02-30GA • Vihreä painike VM-30AG

VM230-F02-33A •
Painike (upotettu)
Värisarja musta, punainen, 
vihreä ja keltainen sisältyy

VM-33A

VM230-F02-34BA •
Musta vääntövipu 
2 asentoa

VM-34AB

VM230-F02-35BA •
Musta vääntövipu 
3 asentoa

—

VM230-F02-36A • Avain VM-36A

VM230-F02-40A • Jalkapoljin —

* Perusventtiilin tuotekoodi ei sisällä ohjausosaa.
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Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi102

Mekaanisesti ohjattu 3-aukkoinen venttiili
EVM400

Väliaine Paineilma

Suodatusaste 5 μm

Käyttöpaine (min/maks.) 0–1MPa (0–10 bar)

Virtaama 335 NL/min

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C

Liitäntä G1/8”

• 3-aukkoinen venttiili, liitäntäkoko G1/8
• Vankka rakenne
• Ylivertainen virtauskapasiteetti pienellä korkeudella

Tuotekoodi, perusventtiili Piirrosmerkki Ohjaus Tuotekoodi, ohjausosa

EVM430-F01-00 • Perusventtiili -

EVM430-F01-00 •

Rullavipu, metallia VM-01AS •

Rullavipu, metallia, 
yksisuuntainen VM-02AS •

Vipu VM-08A •

Musta painike VM-30AB •

Punainen painike VM-30AR•

Painike (upotettu)
Värisarja musta, punainen, 
vihreä ja keltainen sisältyy

VM-33A •

Musta vääntövipu VM-34AB •

Avain VM-36A •

Perusventtiili ja ohjausosa tilataan erikseen yllä olevan taulukon mukaisesti.  
Ota yhteys SMC:hen, jos tarvitset täydellisen yksikön.

Bistabiili pysäytysventtiili, joka palautuu painiketta kiertämällä.
Tuotekoodi Ohjaus

EVM430-F01-30R-X219 • Painike/vääntövipu
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Mekaanisesti ohjattu 3-aukkoinen venttiili
EVM800

Tuotekoodi Piirrosmerkki Ohjaus 

EVM830-F01-00* Perusventtiili

EVM830-F01-01 • Rullavipu, metallia

EVM830-F01-13 • Säädettävä rullavipu

EVM830-F01-14 • Säädettävä tanko

 
*Perusventtiilin tuotekoodi ei sisällä ohjausosaa.

Väliaine Paineilma

Suodatusaste 5 μm

Käyttöpaine (min/maks.) -0,1...1MPa (-1...10 bar)

Virtaama 335 NL/min

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C

Liitäntä G1/8”

• Vankka, kompakti rakenne

Mekaanisesti ohjattu 5-aukkoinen venttiili
EVZM500

Väliaine Paineilma

Suodatusaste 10 μm

Käyttöpaine (min/maks.) 0,15-0,7 MPa (1,5-7 bar)

Virtaama 588 NL/min

Liitäntä G1/8”

• Venttiilin leveys 26 mm.

Tuotekoodi Piirrosmerkki Ohjaus
Tuotekoodi,
ohjausosa

EVZM550-F01-00* • Perusventtiili -

EVZM550-F01-01S • Rullavipu, metallia VM-01CS •

EVZM550-F01-02S •
Rullavipu, metallia, 

yksisuuntainen VM-02CS •

EVZM550-F01-08 • Vipu VM-08C •

EVZM550-F01-30B • Musta painike VM-30CB •

EVZM550-F01-30R • Punainen painike VM-30CR •

EVZM550-F01-33 • Painike (upotettu) VM-33C •

EVZM550-F01-34B • Musta vääntövipu VM-34CB •

EVZM550-F01-36 Avain VM-36C •

* Perusventtiilin tuotekoodi ei sisällä ohjausosaa. Perusventtiilin ja ohjausosan tilaaminen erikseen mahdollistaa nopean toimituksen.



1

Venttiilit ja kenttäväylä

1 Venttiilit
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Mekaanisesti ohjattu 5-aukkoinen venttiili
EVFM300

Tuotekoodi Piirrosmerkki Ohjaus
Tuotekoodi,
ohjausosa

EVFM350-F02-00* • Perusventtiili -

EVFM350-F02-01 • Rullavipu VM-01C

EVFM350-F02-01S • Rullavipu, metallia VM-01CS •

EVFM350-F02-02S •
Rullavipu, metallia, 

yksisuuntainen VM-02CS •

EVFM350-F02-08 • Vipu VM-08D •

EVFM350-F02-30B • Musta painike VM-30CB •

EVFM350-F02-30R • Punainen painike VM-30CR •

EVFM350-F02-33 •
Painike (upotettu)

Värisarja musta, punainen,  
vihreä ja keltainen sisältyy

VM-33C •

EVFM350-F02-34B • Musta vääntövipu VM-34CB •

EVFM350-F02-36 • Avain VM-36C

 
* Perusventtiilin tuotekoodi ei sisällä ohjausosaa. Perusventtiilin ja ohjausosan tilaaminen erikseen mahdollistaa nopean toimituksen.

Väliaine Paineilma

Suodatusaste 10 μm

Käyttöpaine (min/maks.) 0,15-0,9 MPa (1,5-9 bar)

Virtaama 1058 NL/min

Liitäntä G1/4”

• 5-aukkoinen venttiili, liitäntäkoko G1/4”, sisäinen pilotti-ilma
• Venttiilin leveys 26 mm
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2-aukkoinen venttiili, harmaa vääntövipu

Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Liitäntäkoko Piirrosmerkki

VHK2A-04F-04F • 137

Pistoliitin

ø4

VHK2A-06F-06F • 344 ø6

VHK2A-08F-08F • 383 ø8

VHK2A-10F-10F • 638 ø10

VHK2A-12F-12F • 687 ø12

VHK2A-M5-M5 • 79

Ulkokierre

M5x0,8

VHK2A-01S-01S • 344 R1/8

VHK2A-02S-02S • 383 R1/4

VHK2A-03S-03S • 648 R3/8

VHK2A-04S-04S • 697 R1/2

3-aukkoinen venttiili (paineen vapauttava), sininen vääntövipu

Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Liitäntäkoko Piirrosmerkki

VHK3A-04F-04F • 137

Pistoliitin

ø4

VHK3A-06F-06F • 344 ø6

VHK3A-08F-08F • 383 ø8

VHK3A-10F-10F • 638 ø10

VHK3A-12F-12F • 687 ø12

VHK3A-M5-M5 • 79

Ulkokierre

M5x0,8

VHK3A-01S-01S • 344 R1/8

VHK3A-02S-02S • 383 R1/4

VHK3A-03S-03S • 648 R3/8

VHK3A-04S-04S • 697 R1/2

VHK3A-M5-04F • 98

Ulkokierre – pistoliitin

M5x0,8-ø4

VHK3A-01S-06F • 344 R1/8-ø6

VHK3A-02S-08F • 461 R1/4-ø8

VHK3A-03S-10F • 766 R3/8-ø10

VHK3A-04S-12F • 834 R1/2-ø12

Mekaanisesti ohjattu 2- ja 3-aukkoinen venttiili
VHK

Kiinnike VHK

Tuotekoodi Sopii malleihin

VHK-B1A VHK3A-04; 06; 08; M5; R1/8; R1/4

VHK-B2A VHK3A-10; 12; R3/8; R1/2

Huomaa: VHK#A korvaa aiemman VHK#:n ja on täysin vaihtokelpoinen

Väliaine Ilma, voideltu tai voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Käyttöpaine
-0,1...1 MPa (-1...10 bar) 
Käytä alipaineelle VHK2:ta

Käyttölämpötila 0 ... 60 °C

• Vaihtoventtiili, kompakti 2- tai 3-aukkoinen rakenne.
• Koot ø4–12 mm
•  Kevyestä muovista valmistettu ja integroiduilla pistoliittimillä varustettu venttiili voidaan asentaa 

suoraan putkeen (push in)
• Kiinnitysreiät rungossa.
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Käsinohjattu 4-aukkoinen venttiili
VH

Väliaine Paineilma

Suodatusaste 5 μm

Käyttöpaine (min/maks.) 0–1,0 MPa (0–10 bar), VH600: 0–0,7 MPa (0–7 bar)

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C

• Vankka 4-aukkoinen venttiili käsivivulla
• Useita eri aukkokokoja
• Runko paneeliasennukseen tai suoraan kiinnitykseen
• Painetta ei voi kytkeä 3(R) porttiin

Tuotekoodi Toiminta Liitäntäkoko G Virtaama [NL/min] Piirrosmerkki

VH212-F02 •

4/2 bistabiili

1/4 592

VH312-F03 • 3/8 1 578

VH412-F04 • 1/2 4 315

VH412-F06 • 3/4 4 537

VH612-F06 3/4 14 499

VH612-F10 1 15189

VH210-F02 •

4/3 suljettu 
keskiasento

1/4 592

VH310-F03 • 3/8 1 578

VH410-F04 • 1/2 4 315

VH410-F06 3/4 4 537

VH600-F06 3/4 14 499

VH600-F10 • 1 15189

VH211-F02 •

4/3 avoin 
keskiasento

1/4 592

VH311-F03 • 3/8 1 578

VH411-F04 • 1/2 4 315

VH411-F06 3/4 4 537

VH611-F06 3/4 14 499

VH611-F10 1 15189
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Metallinen TAI-venttiili (vaihtoventtiili)
VR1210/1220

Metallinen, sisäkierteellä 

Tuotekoodi Liitäntäkoko Virtaama [NL/min] Piirrosmerkki Käyttöpaine [MPa]

VR1210-F01 • G1/8 311 0,05–1  
(0,5–10 bar)VR1220-F02 • G1/4 695

Muovinen TAI-venttiili (vaihtoventtiili) 
pistoliittimillä
VR1210F/1220F

• Pneumaattisiin ohjauksiin
• Kaksi tulosignaalia, yksi lähtösignaali

Muovinen JA-venttiili pistoliittimillä
VR1211F

Tuotekoodi Putkikoko [mm] Virtaama [NL/min] Piirrosmerkki Käyttöpaine [MPa]

VR1211F-23 Ø3,2 74
0,05–1 

(0,5–10 bar)VR1211F-04 • Ø4 99

VR1211F-06 • Ø6 123

• Pneumaattisiin ohjauksiin
• Helppo asennus painamalla
• Kiertyy 360°

Tuotekoodi Liitäntä Virtaama [NL/min] Käyttöpaine [MPa]

VR1210F-23 • Ø3,2 150

0,05–1  
(0,5–10 bar)

VR1210F-04 • Ø4 210

VR1210F-06 • Ø6 420

VR1210F-08 • Ø8 480

VR1220F-08 • Ø8 680

VR1220F-10 • Ø10 1000
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Muovinen kompakti äänenvaimennin
AN

• Kompakti, kevyt
• Äänenvaimennus: 30 dB(A)
• Liitäntätapa:
   - R-kierre
   - Plug-in-liitäntä (pistoliittimeen)

Ulkokierre

Tuotekoodi Äänenvaimennus Liitäntä Virtaama [m3/min]

AN10-01 •

30 dB(A)

R1/8 0,8

AN20-02 • R1/4 3

AN30-03 • R3/8 5

AN40-04 • R1/2 8

Plug-in-liitin

Tuotekoodi Äänenvaimennus Liitäntä [mm] Virtaama [m3/min]

AN10-C06 •

30 dB(A)

6 0,8

AN15-C08 • 8 3

AN20-C10 • 10 5

AN30-C12 • 12 5

Äänenvaimennin sintratulla rungolla
AN

• Kierteisiin M3 • M5 • Rc1/8
• Materiaali sintrattua pronssia

Tuotekoodi Äänenvaimennus Liitäntä Virtaama [NL/min]

AN120-M3 • 13 dB(A) M3 54

AN120-M5 • 18 dB(A) M5 270

AN101-01 • 16 dB(A) R1/8 1080

AN110-01 • 21 dB(A) R1/8 1890

Metallirunkoinen äänenvaimennin
AN

• Kierteisiin 3/4–2
• Äänenvaimennus jopa -35 dB(A)

Tuotekoodi Äänenvaimennus Liitäntä Virtaama [m3/min]

AN500-06 •

30 dB(A)

R3/4 12

AN600-10 • R1 20

AN700-12 • R1 1/4 30

AN800-14 • R1/ 1/2 50

AN900-20 • R2 80
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Äänenvaimennin 40 dB(A)
ANA1/ANB1

Äänenvaimennin vaativiin ympäristöihin
Sarja 25

• Kierre- tai plug-in-liitäntä
• Äänenvaimennus 40 dB(A)

• Ilmanpoisto vain yhteen suuntaan – estää öljysumun ja melun leviämisen
• Minimoi tukkeutumisriskin 

Tuotekoodi Äänenvaimennus Liitäntä Virtaama [NL/min]

ANB1-01 •

38 dB(A)

R1/8 810

ANB1-02 • R1/4 1890

ANB1-03 • R3/8 3240

ANB1-04 • R1/2 4860

ANB1-06 • R3/4 8640

ANB1-10 • R1 15120

ANB1-12 • R1 1/4 24300

ANB1-14 • R1 1/2 32940

ANA1-01 •

40 dB(A)

R1/8 540

ANA1-02 • R1/4 810

ANA1-03 • R3/8 1890

ANA1-04 • R1/2 3240

ANA1-06 • R3/4 4860

ANA1-10 • R1 8640

ANA1-12 • R1 1/4 15120

ANA1-14 • R1 1/2 24300

ANA1-20 • R2 32940

Tuotekoodi Liitäntä
Suositeltava maks. 
virtaama [NL/min]

2504-002 • R1/4 2200

2505-003 • R3/8 3000

2506-004 • R1/2 4000

2507-006 • R3/4 8000

2508-010 • R1 10000
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Suodatinäänenvaimennin
AMC

• Liitäntäkierteet R3/8–2
• Suodatin ja äänenvaimennin samassa
• Äänenvaimennus 35 dB(A)
• Suodatusaste jopa 99,9 %
• Sisäkierteellisiä malleja saatavana pyydettäessä
• Erottaa rasvan ja öljyn poistoilmasta

Tuotekoodi Piirrosmerkki Kierre Ilmanpoisto [NL/
min]

Äänenvaimennus 
dB(A)

Suodatusaste

AMC310-03 • R3/8 400

35 99,9 %

AMC510-06 • R3/4 1 000

AMC610-10 • R1 3 000

AMC810-14 • R1 1/2 6 000

AMC910-20 • R2 10 000

Asennuskiinnike

Tuotekoodi Sopii malleihin

BE30 • AMC310

BE50 • AMC510

BE60 • AMC610

Äänenvaimennin 
Korkeapainetoiminta: 5 Mpa asti
VCHN3/4

• Sopii ilmalle ja inerteille kaasuille
• Integroitu varoventtiili vakiona
• Materiaalit: Valettu alumiini/ruostumaton teräs/muovi/teräslevy
• VCHNF: Jäätymisenestotoiminnolla
• Suunniteltu PET-pullojen puhallukseen

Tuotekoodi Suurin käyttöpaine 
[MPa] Liitäntä Ilmanpoisto [NL/

min]
Äänenvaimennus 

dB(A)

VCHN3-06 •

5,0
Tulopaine (50 bar)

R3/4 10906

35*

VCHN3-10 •
R1

15268

VCHN4-10 15268

VCHN4-12 • R1 1/4 20176

VCHN4-14 • R1 1/2 20176

VCHNF3-06 R3/4 8725

VCHNF3-10
R1

9815

VCHNF4-10 9815

VCHNF4-12 • R1 1/4 17450

VCHNF4-14 • R1 1/2 17450

* 4,0 MPa syöttöpaineella ja 2,0 MPa vastapaineella.
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Väliaine Ilma (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Käyttöpaine 0,25-1,0 MPa (2,5-10 bar)

Maks. virtaus 1400 NL/min

Käyttölämpötila - 5 ... 50 °C

Liiitännät IN/OUT: Ø10; esiohjaus OUT: Ø6

Tyyppi EN 574:2008 mukaisesti lll A

Maksimisuoritustaso EN ISO 
13489-1 muk.

c

Vasteaika 0,5 s

• Helppo asentaa, täysin pneumaattinen, ilman sähköä   
• Integroitu hätäpysäytys    
•  Standardin EN 574 ja Cat.1, PLc standardin EN ISO 13489 mukainen   

 

Kahden käden ohjain, täydellisenä
S-2HAND-OAX00676

Komponentit 2.0
Suuntaventtiili

Tuotekoodi Kuvaus

EVSA7-6-FG-S-2 • Venttiili ilman pohjalaattaa

EVS7-1-A02F • Pohjalaatta G1/4

EVS7-1-A03F • Pohjalaatta G3/8

VFA3130-02F Venttiili G1/4, liitännät rungossa 

VFA5120-03F Venttiili G3/8, liitännät rungossa 

Komponentit 2.1
Vastusvastaventtiili sulkuventtiilillä

Tuotekoodi Syl. liit. Putken ulko-Ø

ASP330F-01-06S • R1/8 6

ASP330F-01-08S • R1/8 8

ASP430F-F02-06S • G1/4 6

ASP430F-F02-08S • G1/4 8

ASP530F-F03-08S • G3/8 8

ASP530F-F03-10S • G3/8 10

ASP630F-F04-10S • G1/2 10

ASP630F-F04-12S • G1/2 12

Tuotekoodi Kuvaus

S-2HAND-OAX00676 • Kahden käden ohjain, täydellisenä

Suositeltava piiri

Komponentit 2.0, 2.1 ja 2.2 eivät sisälly kahden käden  
ohjaimen toimitukseen

Vaarallinen 
liike

Kahden käden ohjaus: Turvallinen liike luokkaan 
1, PLc asti

Turvallinen pysäytys ja sulkeminen paineen 
kadotessa kategoriaan 1, PLc asti
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Venttiili kahden käden ohjaukseen
VR51

Tuotekoodi Putkiliitännän koko Käyttöpaine [MPa]

VR51-C06 • Liekinkestävä 
pikaliitin ø6 0,25–1

• Lähtö avautuu synkronoidun kahden käden toiminnan avulla
• Sertifioitu tyypin IIIA laiteeksi (EN 574)

Tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

AN101-01 • Äänenvaimennin

Lisävaruste
Tuotekoodi Tyyppi

VR51B • Kiinnike
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Kenttäväyläsolmu pohjalaatoille
EX260

• Kompakti ja tilaa säästävä
•  Kustannustehokas vaihtoehto 16 tai 32 digitaalista lähtöä tai venttiilikelaa 

varten
• Kotelointiluokka IP67 (D-sub-liittimellä IP40) 
• Nopea käyttöönotto

EX260-SPR1/3 EX260-SPR5/7 EX260-SDN1/3 EX260-SEC1/3 EX260-SPN1/3 EX260-SEN1/3

Väyläprotokolla PROFIBUS DP DeviceNet EtherCAT PROFINET EtherNet/IP™

Konfigurointitiedostot GSD-tiedosto EDS-tiedosto XML-tiedosto GSDML-tiedosto EDS-tiedosto

Lähtöportit
SPR1: 32  
SPR3: 16

SPR5: 32  
SPR7: 16

SDN1: 32  
SDN3: 16

SEC1: 32  
SEC3: 16

SPN1: 32  
SPN3: 16

SEN1: 32  
SEN3: 16

Tiedonsiirtonopeus
9,6; 19,2; 45,45; 93,75; 187,5 tai 
500 kbps 1,5; 3; 6 tai 12 Mbps

125; 250 tai 
500 kbps

100 Mbps 100 Mbps 10/100 Mbps

Terminointivastus
Integroitu kytkimen 

kautta
Ei integroitu Ei integroitu Ei tarpeen Ei tarpeen Ei tarpeen

Käyttöjännite 24 VDC ±10 %

Kotelointiluokka IP67 IP40 IP67 IP67 IP67 IP67

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C

Kosteus 35–85 % RH (ei kondensoitumista)

Vakio CE, UL (CSA)

Paino 200 g tai alle

Tuotekoodi Tyyppi
Lähdön 

napaisuus
Lähtöliitäntöjä

Tiedonsiirto-
liitäntä

EX260-SDN1 •
DeviceNetTM

PNP

32

M12
EX260-SDN3 • 16

EX260-SPR1 •

PROFIBUS DP

32

EX260-SPR3 • 16

EX260-SPR5 • 32
D-sub-liitin

EX260-SPR7 • 16

EX260-SEC1 •
EtherCAT

32

M12

EX260-SEC3 • 16

EX260-SMJ1
CC-Link

32

EX260-SMJ3 16

EX260-SPN1 •
PROFINET

32

EX260-SPN3 • 16

EX260-SIL1 IO-Link 32

EX260-SEN1 •
EtherNet/IPTM

32

EX260-SEN3 • 16

EX260-SPL1 Ethernet 
POWERLINK

32

EX260-SPL3 16
 
D-sub-liitin: kotelointiluokka IP40
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Liitäntäpistoke – Ethernet/IP, EtherCat ja Profinet (D-koodi)
Tuotekoodi Tyyppi

EX9-AC020EN-PSRJ • Tiedonsiirtokaapeli, 2 m, M12 - RJ45

EX9-AC050EN-PSRJ • Tiedonsiirtokaapeli, 5 m, M12 - RJ45

EX9-AC100EN-PSRJ • Tiedonsiirtokaapeli, 10 m, M12 - RJ45

PCA-1446566 • M12 (4-nap.), uros/vapaa pää, 5 m

PCA-1446553 • M12 (4-nap.), uros, suora pistoke 

Virransyöttökaapelit
Tuotekoodi Tyyppi

EX500-AP010-S • Virransyöttö, M12-liitin, 1 m, suora

EX500-AP050-S • Virransyöttö, M12-liitin, 5 m, suora

EX500-AP010-A • Virransyöttö, M12-liitin, 1 m, kulma

EX500-AP050-A • Virransyöttö, M12-liitin, 5 m, kulma
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Kenttäväyläsolmu digitaalisilla ja analogisilla tulo- 
ja lähtöliitännöillä, venttiiliryhmiä varten
EX600

EX600-ryhmän kokoaminen on helppoa:

1.  Määritä, mitä protokollaa käytät ja valitse oikea 
kenttäväyläsolmu. (Esimerkki: EX600-SPN1, Profinet)

2.  Määritä, käytätkö digitaalisia ja/tai analogisia 
tulomoduuleja tai lähtömoduuleja (enintään yhdeksän 
kpl). (Esimerkki: Jos haluat kytkeä kahdeksan 
tunnistinta M8-pistokkeilla, valitse EX600-DXPC.)

3.  Valitse päätylevy, jossa on virransyöttö. Huomaa! Jos 
ryhmän virrankulutus ylittää 2 A, on valittava EX600-
ED3.

4.  Valitse virtajohto, joka sopii päätylevyn M12- tai 7/8” 
liitäntään.

5.  Valitse oikea pohjalaatta asennettavaksi 
kenttäväyläsolmun ja käyttämäsi venttiiliryhmän väliin.  
 
(Esimerkki: EX600-ZMV2 SY-ryhmään.) 

6.  Valitse DIN-kiinnityskisko tarvittaessa, tai mahdolliset 
vahvistusosat, jos ryhmään sisältyy enemmän kuin 
kuusi EX600-moduulia.

7.  Valitse halutessasi ohjelmointipääte asetuksia ja 
valvontaa varten. (Se ei ole välttämätön, mutta 
helpottaa vianmääritystä ja testikäyttöä.)

8.  Valitse kenttäväyläkaapeli, joka sopii valitsemaasi 
protokollaan. Katso tämän luvun lopusta.

EX600-SPR1A EX600-SDN1A EX600-SEN1 EX600-SPN1 EX600-SEC1

Väyläprotokolla PROFIBUS DP DeviceNet EtherNet/IP™ PROFINET EtherCAT

Tiedonsiirto- nopeus

9,6; 19,2; 45,45; 
93,75; 187,5 tai 

500 kbps; 1,5; 3; 6 tai 
12 Mbps

125; 250 tai 500 kbps 10 tai 100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps

Konfigurointitiedostot GSD-tiedosto EDS-tiedosto EDS-tiedosto GSDML-tiedosto XLM-tiedosto

I/O-määrä 144 tuloa/72 lähtöä

Päätevastus Integroitu kytkimen kautta

Virrankulutus Maks. 80 mA Maks. 55 mA Maks. 120 mA Maks. 120 mA

Venttiilimäärä Maks. 32, venttiilisarjasta riippuen (VQC maks. 24)

Kotelointiluokka IP67

Kosteus 35–85 % RH, ei kondensoitumista

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C

Vakio CE, UL (CSA)

Neljä M12-
liitintä

8 kpl M12-
liitintä

D-sub-
liitin

Riviliittimet
jousiliittimillä

Kaksi M12-
liitintä

8 kpl M8-
liitintä

Kenttäväylä- 
solmu

Pääty-
levy

Analogiset moduulitDigitaaliset moduulit

Tulo- 
moduuli

Tulo- 
moduuli

Tulo- 
moduuli

Tulo- 
moduuli

Lähtö- 
moduuli

Tulo-/lähtö-
moduuli

Tulo-/lähtö-
moduuli

Virransyöttö

Venttiiliryhmä

Pohjalaatta

Moduulit erottuvat värimerkintöjensä 
perusteella

• Enintään 144 tuloa ja 72 lähtöä. 
• Nopea käyttöönotto
• Ohjelmointipääte
• Sopii venttiilisarjoihin SY, JSY, SV, S0700, VQC, VSS8 ja VSR8
• Vianmääritystoiminnot
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Langaton järjestelmä 
EX600-W

EX600-WPN (perusyksikkö) EX600-WEN (perusyksikkö) EX600-WSV (etäyksikkö)

Väyläprotokolla Profinet EtherNet/IP™
SMC:n oma protokolla 

(SMC encryption)

Tiedonsiirtonopeus
100 Mbps  

(langaton 250 kbps)
10 Mbps/100 Mbps  
(langaton 250 kbps)

Langaton 250 kbps

Konfigurointitiedostot GSDML EDS --

I/O-määrä
1280 tuloa / 1280 lähtöä 

(yhdessä rekisteröityjen etäyksiköiden kanssa)  
128 tuloa 128 lähtöä / solmu

128 tuloa/128 lähtöä / solmu

Virrankulutus Maks. 150 mA Maks. 70 mA

Venttiilimäärä Maks. 32 kelaa 

Kotelointiluokka IP67

Kosteus 35–85 % RH (ei kondensoitumista)

Käyttölämpötila -10 ... +50 °C

Vakio CE (EMC-direktiivi/RoHS-direktiivi)

Häiriönsieto
Käyttää 2,4 GHz:n ISM-taajuusaluetta, 
taajuushyppy 5 ms välein

Nopea liitettävyys 
Virran kytkemisestä tiedonsiirron 
käynnistymiseen: Vähintään 250 ms 
(etäyksiköt)

Lyhyt vasteaika
Langattoman tiedonsiirron vasteaika: 
5 ms

Tiedonsiirtokaapeleita ei 
tarvita

Johdotuksen väheneminen 
minimoi kustannukset, tilantarpeen ja  
kaapelikatkosten riskin 

Runsaasti 
I/O-pisteitä

Maks. 1280 tuloa/1280 lähtöä (maks. 
128 tuloa/128 lähtöä moduulia kohti)

Pitkä kantama 10 m perusyksiköstä kaikkiin suuntiin 

Tuotekoodi Tyyppi

EX600-WEN1 EtherNet/IP™-perusyksikkö

EX600-WPN1 PROFINET-perusyksikkö

EX600-WSV Etäyksikkö

Perusyksikkö Etäyksikkö
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Liitäntäpistoke – Ethernet/IP, EtherCat ja Profinet
Tuotekoodi Tyyppi

EX9-AC020EN-PSRJ • Tiedonsiirtokaapeli, 2 m, M12 - RJ-45, D-koodi

EX9-AC050EN-PSRJ • Tiedonsiirtokaapeli, 5 m, M12 - RJ-45, D-koodi

EX9-AC100EN-PSRJ • Tiedonsiirtokaapeli, 10 m, M12 - RJ-45, D-koodi

Kysy IO-Link SMC:ltä.

Digitaaliset tulomoduulit 

Tuotekoodi Kuvaus

EX600-DXPB • PNP, M12 (5-nap.) 8 tuloa (2 tuloa/
pistoke)

EX600-DXPC • PNP, M8 (3-nap.) 8 tuloa  
(1 tulo/pistoke)

EX600-DXPC1 • PNP, M8 (3-nap.) 8 tuloa  
(1 tulo/pistoke), avoimen piirin toiminta

EX600-DXPD • PNP, M12 (5-nap.) 16 tuloa (2 tuloa/
pistoke)

EX600-DXPE • PNP, D-sub (25-nap.) 16 tuloa

EX600-DXPF • PNP, jousiliittimet (32-nap.) 16 tuloa

Kenttäväyläsolmut 

Tuotekoodi Kuvaus

EX600-SPR1A • PROFIBUS DP

EX600-SDN1A • DeviceNet

EX600-SEN1 • EtherNet/IP

EX600-SEN3 • Ethernet/IP Dual Port

EX600-SEC1 • EtherCAT

EX600-SPN1 • Profinet

Analoginen tulomoduuli

Tuotekoodi Kuvaus

EX600-AXA • M12 (5-nap.) 2 tuloa  
(1 tulo/pistoke)

Analoginen lähtömoduuli

Tuotekoodi Kuvaus

EX600-AYA • M12 (5-nap.) 2 lähtöä  
(1 lähtö/pistoke)

Päätylevyt ja virransyöttö

Tuotekoodi Kuvaus

EX600-ED2 • Päätylevy, jossa integroitu M12 (B-koodi, 5-nap.)
virransyöttö (uros) (maks. 2 A)

EX600-ED3 • Päätylevy, jossa integroitu 7/8" (5-nap.) 
virransyöttö (uros) maks. 8 A)

EX600-ED5 • Päätylevy, jossa integroitu M12 (A-koodi, 4-nap.)
virransyöttö (uros) (maks. 4 A)

Digitaaliset lähtömoduulit

Tuotekoodi Kuvaus

EX600-DYPB • PNP, M12 (5-nap.) 8 lähtöä  
(2 lähtöä/pistoke)

EX600-DYPE • PNP, D-sub (25-nap.) 16 lähtöä

EX600-DYPF • PNP, jousiliittimet (32-nap.) 16 lähtöä

Digitaaliset tulo-/lähtömoduulit

Tuotekoodi Kuvaus

EX600-DMPE • PNP, D-sub (25-nap.) 8 tuloa,  
8 lähtöä

EX600-DMPF • PNP, jousiliittimet (32-nap.) 8 tuloa, 8 lähtöä

EX600-AXA EX600-AYA

EX600 sopii seuraaville venttiilisarjoille:

S0700

SV1000/2000/3000SY3000/5000/7000

VQC1000/2000/4000

Analoginen tulo-/lähtömoduuli

Tuotekoodi Kuvaus

EX600-AMB • M12 (5-nap.) 2 tuloa, 2 lähtöä  
(1 tulo/pistoke)

 
Analogisille moduuleille: jännite: 0–10 V, 1–5 V, 0–5 V, –10 ... 10 V;  
virta: 0–20 mA, 4–20 mA, –20 ... 20 mA.

Lisävarusteet EX600, langallinen ja langaton

EX600-DXPB

EX600-DMPF

EX600-DYPE

EX600-AMB

EX600-ED3

EX600-ED2

JSY1000/3000/5000
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Virtakaapelit – M12 (B-koodi)

Tuotekoodi Kuvaus

PCA-1564927 • Virransyöttö, M12, suora liitin, 
2 m kaapeli

PCA-1564930 • Virransyöttö, M12, suora liitin, 
6 m kaapeli

PCA-1564943 • Virransyöttö, M12, kulmaliitin, 2 m kaapeli

PCA-1564969 • Virransyöttö, M12, kulmaliitin, 6 m kaapeli

1533699 • Virransyöttö, M12, irtopistoke (naaras)

Virtakaapelit – M12 (A-koodi)

Tuotekoodi Kuvaus

EX500-AP010-S •
Virransyöttö, M12, suora liitin, 
1 m kaapeli

EX500-AP050-S •
Virransyöttö, M12, suora liitin, 
5 m kaapeli

EX500-AP010-A • Virransyöttö, M12, kulmaliitin, 1 m kaapeli

EX500-AP050-A • Virransyöttö, M12, kulmaliitin, 5 m kaapeli

Ohjelmointipääte – asetuksia ja valvontaa varten

Tuotekoodi Kuvaus

EX600-HT1A • Ilman kaapelia

Erillinen käsipäätteen kaapeli

Tuotekoodi Kuvaus

EX600-AC010-1 • Käsipäätteen kaapeli, 1 metriä

EX600-AC030-1 • Käsipäätteen kaapeli, 3 metriä

Virransyöttökaapelit – 7/8”

Tuotekoodi Kuvaus

PCA-1558810 • Virransyöttö, 7/8”, suora liitin, 2 m kaapeli

PCA-1558823 • Virransyöttö, 7/8”, suora liitin, 6 m kaapeli

1521384 • Virransyöttö, 7/8”, suora liitin ilman kaapelia

PCA-1558836 • Virransyöttö, 7/8”, kulmaliitin,  
2 m kaapeli

PCA-1558849 • Virransyöttö, 7/8”, kulmaliitin,  
6 m kaapeli

Tarvikkeet

Tuotekoodi Kuvaus

EX600-ZMV1 • Pohjalaatta asennettavaksi kenttäväyläsolmun ja 
venttiiliryhmän väliin. SV- ja VQC-venttiileille.

EX600-ZMV2 • Pohjalaatta asennettavaksi kenttäväyläsolmun ja 
venttiiliryhmän väliin. SY-venttiileille.

EX600-ZMA2 • DIN-kiskokiinnike päätylevylle

EX600-ZMA3 DIN-kiskokiinnike päätylevylle. SY-venttiileille.

EX600-ZMB1 • Vahvistusosa ruuvikiinnitystä varten, jos moduuleja 
on enemmän kuin 6

EX600-ZMB2 • Vahvistusosa DIN-kiskokiinnitystä varten, jos 
moduuleja on enemmän kuin 6

M12, suora liitin 7/8", suora liitinM12, kulmaliitin 7/8”, kulmaliitin

7/8”, suora liitin ilman kaapelia

EX600-HT1A EX600-ZMV1 EX600-ZMV2

EX600-ZMB1 EX600-ZMB2EX600-ZMA
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Hajautettu kenttäväyläjärjestelmä
EX500

Väyläsovitin

Tuotekoodi Tyyppi

EX500-GEN2 Ethernet/IP

EX500-GPN2 Profinet

Tulomoduuli

Tuotekoodi Tuloliitäntöjä Tyyppi Jännite Liitäntä

EX500-DXPA
16 PNP 24 VDC

M8

EX500-DXPB M12

Modulaarinen venttiiliryhmä

Tuotekoodi Tuloliitäntöjä/venttiilejä

EX500-S103 16/32 (vaihto integroidulla kytkimellä)

Väyläsovittimen tyyppi EX500-GEN2 EX500-GPN2

Kenttäväylä EtherNet/IP  PROFINET IO

Tuloliitäntöjä ja venttiilejä 128 128

Tiedonsiirtonopeus 10/100 Mbps 100 Mbps

Konfigurointitiedostot EDS-tiedosto GSDML-tiedosto

Toiminta

DLR MRP

QuickConnect TM Fast Start Up

Web server Web server

Käyttöjännite 24 VDC (+10 % -5 %)

Kotelointiluokka IP65 IP65

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C -10 ... 50 °C

Standardit CE, UL (CSA), RoHS CE, UL (CSA), RoHS

• Hajautettu järjestelmä jopa 8 venttiiliryhmälle ja 8 tulomoduulille
• 128 tulo- ja lähtöliitäntää
• Sisäänrakennettu verkkopalvelin

PLC

Sähkö- 
liitäntä

Väyläsovitin

Tulomoduuli

Tulomoduuli

Tulomoduuli

Tulomoduuli

Tulomoduuli

Tulomoduuli

Venttiiliryhmä

Venttiiliryhmä

Venttiiliryhmä

Venttiiliryhmä

Venttiiliryhmä

Venttiiliryhmä
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Virtakaapeli - 7/8’’ - Ethernet/IP Gateway (4-nap.)

Tuotekoodi Tyyppi

PCA-1415999 2 m, suora liitin

PCA-1415996 6 m, suora liitin

PCA-1416000 2 m, kulmaliitin

PCA-1415997 6 m, kulmaliitin

Virtakaapeli - 7/8’’ - Profinet Gateway (5-nap.)

Tuotekoodi Tyyppi

PCA-1558810 • 2 m, suora liitin

PCA-1558823 • 6 m, suora liitin

PCA-1558836 • 2 m, kulmaliitin

PCA-1558849 6 m, kulmaliitin

Kaapeli I/O-silmukoihin (A-koodi, väyläsovitin-venttiiliryhmä-tulomoduuli)

Tuotekoodi Tyyppi

EX500-AC003-SSPS • Kaapeli, M12 EX500:lle, 0,3 m, suora

EX500-AC005-SSPS • Kaapeli, M12 EX500:lle, 0,5 m, suora

EX500-AC010-SSPS • Kaapeli, M12 EX500:lle, 1 m, suora

EX500-AC030-SSPS • Kaapeli, M12 EX500:lle, 3 m, suora

EX500-AC050-SSPS • Kaapeli, M12 EX500:lle, 5 m, suora

EX500-AC003-SAPA • Kaapeli, M12 EX500:lle, 0,3 m, kulma

EX500-AC005-SAPA • Kaapeli, M12 EX500:lle, 0,5 m, kulma

EX500-AC010-SAPA • Kaapeli, M12 EX500:lle, 1 m, kulma

EX500-AC030-SAPA • Kaapeli, M12 EX500:lle, 3 m, kulma

EX500-AC050-SAPA • Kaapeli, M12 EX500:lle, 5 m, kulma

Y-kappale venttiiliryhmän erilliseen virransyöttöön (A-koodi)

Tuotekoodi 

EX500-ACY01-S

Kaapeli erilliseen virransyöttöön

Tuotekoodi Tyyppi

EX500-AP010-S • Virransyöttökaapeli EX500:lle, 1 m, suora

EX500-AP050-S • Virransyöttökaapeli EX500:lle, 5 m, suora

EX500-AP010-A • Virransyöttökaapeli EX500:lle, 1 m, kulma

EX500-AP050-A • Virransyöttökaapeli EX500:lle, 5 m, kulma

Liitäntäpistoke – Ethernet/IP ja Profinet (D-koodi)
Tuotekoodi Tyyppi

EX9-AC020EN-PSRJ • Tiedonsiirtokaapeli, 2 m, M12 - RJ-45

EX9-AC050EN-PSRJ • Tiedonsiirtokaapeli, 5 m, M12 - RJ-45

EX9-AC100EN-PSRJ • Tiedonsiirtokaapeli, 10 m, M12 - RJ-45
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PLC

EX250
EX500EX600 EX260

PROFIBUS-kaapelit (B-koodi)

Tuotekoodi Kuvaus

1507311 • M12, naaras, suora pistoke, 10 m

1518070 • M12, naaras, suora pistoke, 5 m

1507269 • M12, uros, suora pistoke, 10 m

1518038 • M12, uros, suora pistoke, 5 m

1518122 • M12, uros/naaras, suora pistoke, 1 m

1507353 • M12, uros/naaras, suora pistoke, 0,5 m

1440672 • T-kappale

1507764 • M12, uros, suora pistoke

1507777 • M12, naaras, suora pistoke

1533699 • M12, naaras, suora pistoke, muovia

1507803 • M12, uros, päätevastus

VB2/FSW/FKW/FSW45 • Y-kappale

Pistokkeet

➊

➊

➋

➋

➌

➍

➎

➏

Päätevastus 
terminointia 
varten

➊ ➍ ➍

➌ ➌➍ ➍

➎

➏

➋➋
➊

➊

➋
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Liitäntäpistoke – Ethernet/IP, EtherCat ja Profinet (D-koodi)
Tuotekoodi Tyyppi

EX9-AC020EN-PSRJ Tiedonsiirtokaapeli, 2 m, M12 - RJ45

EX9-AC050EN-PSRJ Tiedonsiirtokaapeli, 5 m, M12 - RJ45

EX9-AC100EN-PSRJ Tiedonsiirtokaapeli, 10 m, M12 - RJ45

PCA-1446566 M12 (4-nap.), uros/vapaa pää, 5 m

PCA-1446553 M12 (4-nap.), uros, suora pistoke 
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Jatkokaapelit ja pistokkeet tunnistimille ja signaalikaapeleille (A-koodi)

Tuotekoodi Kuvaus

1683002 •
Jatkokaapeli, M12 (4-nap.),  
naaras/vapaa pää, 10 m

1668124 •
Jatkokaapeli, M12 (4-nap.),  
naaras/vapaa pää, 5 m

1694075 •
Jatkokaapeli, M12 (4-nap.),  
uros/naaras, 5 m

1668386 •
Jatkokaapeli, M12 (4-nap.),  
uros/naaras, 3 m

1699850 •
Jatkokaapeli, M12 (4-nap.),  
uros/naaras, 1 m

1681596 • 5-nap. uros/naaras, 0,6 m

1681583 •
Jatkokaapeli, M12 (5-nap.),  
uros/naaras, 0,3 m 

1694101 •
Jatkokaapeli, M8 (3-nap.),  
naaras/vapaa pää, 10 m

1669628 •
Jatkokaapeli, M8 (3-nap.),  
naaras/vapaa pää, 5 m

1504822 •
Jatkokaapeli, M8 (3-nap.),  
naaras/vapaa pää, 2 m

1693584 •
Jatkokaapeli, M8 (3-nap.), 
uros/vapaa pää, 10 m

1681680 •
Jatkokaapeli, M8 (3-nap.), 
uros/vapaa pää, 5 m

1693319 •
Jatkokaapeli, M8 (3-nap.), 
uros/naaras, 5 m

1681936 •
Jatkokaapeli, M8 (3-nap.), 
uros/naaras, 3 m

DeviceNet/CANopen-kaapelit

Tuotekoodi Kuvaus

1507492 • M12 (A-koodi), naaras, suora pistoke, 10 m

1518229 • M12 (A-koodi), naaras, suora pistoke, 5 m

1507447 • M12 (A-koodi), uros, suora pistoke, 10 m

1518180 • M12 (A-koodi), uros, suora pistoke, 5 m

1507531 • M12, uros/naaras, suora pistoke, 0,5 m

Tuotekoodi Kuvaus

1508352 • M12 (A-koodi), uros, suora pistoke

1508365 • M12 (A-koodi), naaras, suora pistoke

1507816 • M12 (A-koodi), uros, päätevastus

1541186 • T-kappale

VB2-FKM-
FKM-FSM57 •

Y-kappale

Tuotekoodi Kuvaus

1696978 •
Jatkokaapeli, M8 (3-nap.), 
uros/naaras, 1 m

1681910 •
Jatkokaapeli, M8 (3-nap.), 
uros/naaras, 0,6 m

1693076 •
Jatkokaapeli (4-nap.), uros M12, 
naaras M8, 0,6 m

1693089 •
4-nap. uros M12 naaras M8, 1,5 m 
ei Speedcon

1641688 •
M12 (4-nap.), naaras, suora pistoke 
kaapelihalkasijoille 3,5–6 mm

1641772 •
M12 (4-nap.), naaras, suora pistoke 
kaapelihalkasijoille 4–8 mm

1441040 • M8 (3-nap.), naaras, suora pistoke

1521575 •
M12 (4-nap.), uros, suora pistoke 
kaapelihalkasijoille 3,5–6 mm

1521591 •
M12 (4-nap.), uros, suora pistoke
 kaapelihalkasijoille 4–8 mm

1663116 •
M12 (5-nap.), ruuviliitäntä, uros, 
suora pistoke

1501252 • M8 (3-nap.), uros, suora pistoke

1523968 • Y-kappale, M12x3

1523984 • Y-kappale, M8x2, M12x1

➐

➐

➑

➑

➒

➓

⓫

⓬
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(D
)

Tappisylinteri  

Tappisylinteri  

Pyöreä sylinteri, pieni  

Pyöreä sylinteri, keskikoko 

Lyhytiskuinen sylinteri 

Pyöreä sylinteri, suuri  

Lyhytiskuinen sylinteri  

ISO-profiilisylinteri  

ISO-sidepulttisylinteri 

CJ1

CJP

CJP2

CJ2

CM2

CM3

CG1

CG3

ISO-sylinteri [ISO 6432] 

Lineaarijohde malliin C85 

C85

GUM

CP96

ISO-sidepulttisylinteri 

Lineaarijohde malleihin GUM

C96

C95

Vakiosylinterit

CP95 ja C96

CylindrarToimilaitteetKatso myös Simple Special -versiot  
tämän luvun lopussa.

.............................134

...............................134

..............................135

.......................136

......................138

.........................140

.......................141

......................144

......................146

......................149

................................150

...............................154

.......................156

................................157

[ISO 15552]  

[ISO 6431]   

[ISO 15552]  

Neulasylinteri  2,5 ja 4 20 - y/k -

4, 6, 10, 
15

15 - y -

4, 6, 10, 
16

40 Kumi k D

 6-16 400 Kumi/ilma y/k D

20-40 2000 Kumi/ilma y/k D

20-40 300 Kumi k D

20-100 1500 Kumi/ilma y/k D

20-100 300 Kumi k D

 8-25 1000 Kumi/ilma y/k D

32-125 2000
Kumi ja 

ilma
k D

32-125 1900
Kumi ja 

ilma
k D

160-250 2400
Kumi ja 

ilma
k D
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(D
)

Kompaktisylinteri  

Kompaktisylinteri  

Kompaktisylinteri  

Kompaktisylinteri  
ilmavaimennuksella  

Kompaktisylinteri  

Kompaktisylinteri johteella 

Kompaktisylinteri 
tarkkuusjohteella  

Kompaktisylinteri  
ovaalimännällä  

Ovaalimäntäsylinteri  

Vapaasti asennettava  
pienoissylinteri  

Vapaasti asennettava sylinteri 

Vapaasti asennettava sylinteri 
tarkkuusjohteella  

Vapaasti asennettava sylinteri 

CQS

CQ2

C55

RQ

JCQ

CQM

MXZ

CQU

MU

CUJ

ZCUK

MXH

CU/CUK

Kompaktisylinterit

Kompaktisylinteri  
magneettiventtiilillä  

Kompaktisylinteri  
johteella ja magneettiventtiilillä 

CVQ

CVQM

.......................159

.......................160

................................166

....................168

.......................170

...............171

........................173

...........................174

...................176

...........................177

........................178

...............179

.................................180alipaineelle  

12-25 300
Kumi 

(valinn.)
k D

12-200 300
Kumi 

(valinn.)
k/y D

20-100 150 Kumi k D

20-100 100 Ilma k D

12-100 50 Kumi k D

12-100 100 Kumi k D

 12-25 50 Kumi k D

20-40 100 Kumi k D

25-63 300 Kumi k/y D

4-20 50 Kumi k/y D

6, 10, 16, 
20

60 Kumi k D

6-32 100 Kumi k D

10, 16-32 50 Kumi k D

32-63 100 Kumi k D

32-63 100 Kumi k D

[ISO 21287]  

Kysy SMC:ltä

Kysy SMC:ltä
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..............181

.................................182

Kompakti johdesylinteri  

Kompakti johdesylinteri,  

MGJ

MGP

Johdesylinterit

Kompakti johdesylinteri,  
leveä malli, suurille momenteille

Sylinteri ulkoisella johteella,  
pitkä iskunpituus

Kompakti johdesylinteri, 
2-mäntäinen 

Nostopöytä 

MGPW

MGG

JMGP

MGF

............................229

6, 10 20
Liuku- 
johde

Kumi D

12-100 400

Liuku- 
johde/
kuula-
johde

Kumi, 
valinn. 
ilma-

vaimennus

D

12-100 200
Liuku- 
johde

Kumi D

20-63 200

Liuku- 
johde + 
kuula-
johde

Kumi D

20-100 1300

Liuku- 
johde/
kuula-
johde

Kumi + 
iskunvaim.

D

40-100 100

Pyöri- 
mätön 

männän-
varsi

Kumi D Kysy SMC:ltä

Kysy SMC:ltä

Kysy SMC:ltä

perusmalli  
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* Ulkoinen vaimennus = kiinnikkeet iskunvaimentimelle
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 6-25 150
Kumi  /

ulkoinen*

Valinn.      
ulko-

sisäas.
D

 6-25 150
Kumi  /

ulkoinen*

Valinn.      
ulko-

sisäas.
D

 4-16 50
Kumi  /

ulkoinen*

Valinn.      
ulko-

sisäas.
D

 6-25 150
Kumi  /

ulkoinen*
Ulko-

sisäas.
D

 8-20 100 Kumi 
Ulko-

sisäas.
D

 8-25 300
Kumi  /

ulkoinen*
Ulko-

sisäas.
D

 6-16 30
Kumi  /

ulkoinen*
Ulko-

sisäas.
D

 6-12 400
Kumi  /

ulkoinen*
Ulko-

sisäas.
D

Luistiyksikkö tarkkuusjohteella 

Luistiyksikkö kuulalaakeroinnilla  

Pienoisluistiyksikkö 

Luistiyksikkö, käännettävä 

Litteä kompakti luistiyksikkö 

Luistiyksikkö tarkkuusjohteella, 
pitkäiskuinen 

Luistiyksikkö lineaarisella  
tarkkuusjohteella 

Luistiyksikkö, pitkäiskuinen 

MXS

MXQ

MXJ

MXQR

MXF

MXW

MXP

MXY

Luistiyksiköt

  .................185

  .................186

  .................188

  .................189

  .................191

  .................192

  .................193

  .................194
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  .................198

  .................197

  .................195

  .................200

  .................201

  .................202

  .................204

 .................205

  .................206

  .................207
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Männänvarreton mekaaninen  
sylinteri, perusmalli 

Männänvarreton mekaaninen  
sylinteri rullalaakereilla 

Männänvarreton mekaaninen  
sylinteri liukujohteella 

Männänvarreton mekaaninen  
sylinteri lineaarijohteella 

MY1B

MY1C

MY1M

Männänvarrettomat mekaaniset sylinterit

Männänvarrettomat magneettisylinterit

10-100 5000
Liuku-
johde

Ilma / 
iskunvaim.

D

16-63 5000
Rulla-

laakeroitu
Ilma / 

iskunvaim.
D

16-63 5000
Liuku-

laakeroitu
Ilma / 

iskunvaim.
D

10-40 1500
Lineaari- 

johde
Ilma / 

iskunvaim.
D

16, 25, 40 5000

Lineaari-
johde / 
rullalaa-
keroitu

Ilma / 
iskunvaim.

D

16-63 3000
Liuku-

laakeroitu

Kumi/
ilma /

iskunvaim.
D

6-63 5000 - Kumi D (CY3R)

6-40 1500
Liuku-

laakeroitu
Kumi / 

iskunvaim.
D

10-32 1500
Lineaari-

johde
Kumi / 

iskunvaim.
D

10, 15, 25 1200
Tarkkuus-

johde
Integroidut 
iskunvaim.

D

MY1H

Männänvarreton sylinteri, litteä MY2C/ 
H/HT

Männänvarreton sylinteri, lyhyt 
MY3A/ 
3B/3M

Männänvarreton magneettisylinteri,  
perus- ja suorakiinnitteinen 

CY3B/ 
CY3R

Männänvarreton magneetti-  
sylinteri, liukulaakeroitu 

CY1S

Männänvarreton magneetti-  
sylinteri lineaarijohteella 

CY1H/ 
CY1HT

Männänvarreton magneetti-  
sylinteri lineaarijohteella, litteä CY1F



*  Huom. Kokonaistartuntavoima saadaan kertomalla sormien 
lukumäärällä 
Min./maks paine 0,05–1,0 MPa
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Lineaaritarttuja 

Kompakti lineaaritarttuja 

Lineaaritarttuja, leveä ote 

Lineaaritarttuja suojapalkeella 

Matalaprofiilinen tarttuja 

Leveäkitainen lineaaritarttuja 

2-, 3- ja 4-sorminen istukkatarttuja 

MHZA2/
MHZ2

JMHZ2

MHZL2

MHZAJ2/
MHZJ2

MHF2

MHS2/
MHS3/
MHS4

Tarttujat

2-sorminen istukkatarttuja

3-sorminen istukkatarttuja,  
pitkä iskunpituus

Kysy SMC:ltä

Kysy SMC:ltä

Kysy SMC:ltä

Kysy SMC:ltä

Kysy SMC:ltä

Kysy SMC:ltä

3-sorminen istukkatarttuja

3-sorminen istukkatarttuja  
ulostyöntöreiällä

Kiilanokkatoiminen tarttuja, 2-sorminen

3-sorminen istukkatarttuja 
suojapalkeella 

MHR2/
MDHR2

MHSL3

MHR3/
MDHR3

MHSH3

MHK2/
MHKL2

MHSJ3

 ...................213

 ...................212

 .......................211

 ..................210

 ...................209

 ....................208

 ..................214

MHL2

254  4-30
Yksi / 
kaksi

X

54,2  4-14 Kaksi X

65  8-22
Yksi / 
kaksi

X

65  4-14
Yksi / 
kaksi

X

141 8-80 Kaksi X

396 20-200 Kaksi X

58  6-18 Kaksi Valinn.

13  6-8 Kaksi Valinn.

80  4-22
Yksi / 
kaksi

X

1270
 4-16 

(MHS2)
Kaksi X

1270 10-64 Kaksi X

400  4-20 Kaksi X

400  4-20 Kaksi X
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 .................217
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Itselukittuva tarttuja 

2-sorminen saksitarttuja 

180º saksitarttuja, nokkatyyppinen 

180º saksitarttuja, hammastanko 

Magneettitarttuja 

MHC2/
MHCA2/
MHCM2

MHT2

MHY2

MHW2

MHM

Tarttujat

 ..........215-216

 
.................218

 
.................219

1,08  +30° ... -10°
Yksi / 
kaksi

X

106  +28° ... -3° Kaksi X

2, 28  +180° ... -3° Kaksi X

8, 27  +180° ... -5° Kaksi X

*  Huom. Kokonaistartuntavoima saadaan kertomalla sormien 
lukumäärällä 
Min./maks paine 0,05–1,0 MPa

 .................247
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Kysy SMC:ltä

Kysy SMC:ltä

Kysy SMC:ltä

Kysy SMC:ltä

Kysy SMC:ltä

 ...........................221

 ..........................222

 ..........................223

 ..........................224

 .........................225

 ...........................220

Tässä on vain otos valikoimastamme.  
Erikoisversioita on saatavana pyydettäessä.
Min./maks. paine 0,05–1,0 MPa

K
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 (X

)

Kompakti kääntölaite 

Kompakti kääntölaite kulman säädöllä 

Kääntölaite suurille voimille 

Kääntölaite hammastangolla 

Kääntöpöytä hammastangolla,  
säädettävä kulma 

CRB2

CRB1

CRA1

MSQ

Kääntölaitteet

Kääntöpöytä

Kääntölaite hammastangolla

3-asentoinen kääntöpöytä

Kääntö-/lineaarisylinteri

Kääntötarttuja

MSU

CRQ2

MSZ

MRQ

MRHQ

90°, 180° 1,78 X

90°, 100°, 
180°, 190°

0,095 X

90°, 180° 3,73 X

90°, 180°, 
270° tai 

säädettävä
5,38 (valinn.)

90°, 180°, 
270°

51,2 (valinn.)

90°, 180° 74 X

90°, 180°, 
360°

5,3 X

0°-190° 19,8 X

0°-190° 4,75 X

90°, 180° 1,90 X

90°, 180° 1,80 X

Pienoiskääntölaite CRJ

CRB
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Kaksoismäntäsylinteri .................................................

Muut toimilaitteet

Sylinterit päätyasennon lukituksella ............................

Sylinterit lukituksella ...................................................

Tunnistimen asennus ..................................................

Tunnistimet .................................................................

Tunnistimet kaksivärisellä merkkivalolla ......................
D-M9-W

Simple Special & Made to Order: sylinterit .................

Made to Order: tarttujat ..............................................

Tarkkuussylinteri ......................................................... 227

Kaksoismäntäsylinteri, kompakti malli ........................

Kaksoisvoimasylinteri ..................................................
MGZ/MGZR

Iskunvaimennin, pehmeä ............................................
RJ

CXS

Magneettitarttuja ........................................................
MHM

Matalanopeussylinterit ................................................
C□X

Iskunvaimennin, perusmalli .........................................
RB/RBC

Matalakitkasylinteri......................................................
C□Y

Iskunvaimennin, lyhyt ..................................................
RBQ/RBQC

Kompakti matalakitkasylinteri metallitiivistein .............
MQQ/MQM

Tasauskytkin, vakiomalli ..............................................
JA/JAH

Suurnopeussylinteri ....................................................
RHC

Tasauskytkin, kevyt .....................................................
JC

Hydrauliset sylinterit ...................................................
CH

Kiinnityssylinteri ..........................................................
MK/MK2T

Kiinnityssylinteri ..........................................................
CKZT

Pysäytyssylinteri .........................................................
RSQ D-MP

Paikoitustunnistin........................................................

Heavy Duty -pysäytyssylinteri .....................................
RSH/RS2H

Annostelusylinteri .......................................................
MIW/MIS

Ruostumaton sylinteri .................................................
CJ5/CG5MTS

 228

 230

 231

 232

 233

 234

 236

 237

 239

 240

 241

 242

 235

 253

 254

 254

 255 

 258 

 248

 249

 250

 251

 251

 252

 247

 246

 245

 243

CXSJ
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Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Yksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.)
Ø4: 0,3-0,7 MPa (3-7 bar)
Ø6: 0,2-0,7 MPa (2-7 bar)
Ø10-15: 0,15-0,7 MPa (1,5-7 bar) 

Männän nopeus 50-500 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 70 °C

Vaimennus Ei

Liitäntäkoko
Ø4: M3, Ø6-15: Polyuretaani- tai pehmeä nylonputki,  
Ø4 mm, Ø6 mm, M5

• Kompakti pyöreä rakenne, kierre koko rungon matkalla
• Paneeli- tai uppoasennukseen

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Yksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.) 0,2-0,7 MPa (2-7 bar)

Männän nopeus 50-500 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 70 °C

Vaimennus Ei

Liitäntäkoko Polyuretaani- tai pehmeä nylonputki 4x2,5 mm

• Kompakti rakenne.
• Helppo asentaa.
• Tarkkaa voimaa vaativiin kohteisiin

Tuotekoodi Sylinterin halkai-
sija [mm]

Iskunpituus 
[mm]

Teoreettinen *  
voima [N] Jousivoima [N] Männänvarren pään kierre 

(ulkokierre)

CJ1B2-5SU4 •
2,5

5
1,81 0,64 Ø1 mm

CJ1B2-10SU4 • 10

CJ1B4-5SU4 •

4

5

4,52 1,47 M2x0,4
CJ1B4-10SU4 • 10

CJ1B4-15SU4 • 15

CJ1B4-20SU4 • 20

* 0,6 MPa paineella

Neulasylinteri
CJ1

Tuotekoodi Sylinterin halkai-
sija [mm]

Iskunpituus 
[mm]

Teoreettinen *  
voima [N] Jousivoima [N] Männänvarren pään kierre 

(ulkokierre)

CJPB4-5 •

4

5

6,00 1,00 M2x0,4CJPB4-10 • 10

CJPB4-15 • 15

CJPB6-5H6 •

6

5

15,9 1,42 M3x0,5CJPB6-10H6 • 10

CJPB6-15H6 • 15

CJPB10-5H6 •

10

5

49,0 2,45 M4x0,7CJPB10-10H6 • 10

CJPB10-15H6 • 15

CJPB15-5H6 •

15

5

113 4,41 M5x0,8CJPB15-10H6 • 10

CJPB15-15H6 • 15

* 0,7 MPa paineella.
   Uppoasennus pyydettäessä

Tappisylinteri
CJP

Tarvikkeet

Sylinterin halkaisija [mm] ø4 ø6 ø10 ø15

Kiinnitysmutteri SNPS-004 SNPS-006 SNPS-010 SNPS-015

Männänvarren mutteri NTJ-004 NTP-006 NTP-010 NTP-015

Letkunippa paneeliasennukseen
(kiinteällä kuristimella)

Sopiva putki Tuotekoodi

Ø4/2,5 putkelle CJ-5H-4 •

Ø6/4 putkelle CJ-5H-6 •
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Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi

Tappisylinteri
CJP2

Kaksitoiminen, kumivaimennus, sisäinen magneetti

Tuotekoodi Sylinterin halkaisija [mm] Iskunpituus [mm] Kiinnityskierre Männänvarren pään 
kierre (ulkokierre)

CDJP2B4-□D • 4 5, 10, 15 M3 M2x0,4

CDJP2B6-□D • 6 5, 10, 15, 20, 25 M3 M3x0,5

CDJP2B10-□D • 10
5, 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 40

M3 M4x0,7

CDJP2B16-□D • 16
5, 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 40

M5 M5x0,8

□ Iskunpituus

Tarvikkeet (kaikki varastotuotteita •)

Sylinterin halkaisija [mm] ø6 ø10 ø16

Laippakiinnike CP-F006A CP-F010A CP-F016A

Jalkakiinnike CP-L006A CP-L010A CP-L016A

Kääntökiinnike (tapilla) CP-T006A CP-T010A CP-T016A

Nivelkytkin I-P006A I-P010A I-P016A

Haarukkakytkin Y-P006A Y-P010A Y-P016A

Huomaa: Kääntökiinnike (tapilla) sopii sylinteriin CDJP2D, Ø6–16. Sisältyy malliin 
CDJP2T, ei sovi malliin CDJP2B.

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.)
ø4: 0,15-0,7 MPa (1,5-7 bar)  
ø6: 0,12-0,7 MPa (1,2-7 bar) 
ø10-16: 0,06-0,7 MPa (0,6-7 bar) 

Männän nopeus
Ø6-16: 10-500 mm/s  
Ø4: 50-500 mm/s

Käyttölämpötila –10 ... 60 °C (ilman sisäistä magneettia –10 ... 70°C)

Vaimennus Kumivaimennus

•  Pieni ja kevyt: Kokonaispituus 6–9,5 mm lyhyempi kuin CJP-sarjassa. Painonsäästö 55–65 % 
CJP-sarjaan verrattuna 

• Tunnistin integroitavissa runkoon
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Pyöreä sylinteri, pieni
CJ2

Kaksitoiminen – kumivaimennus, sisäinen magneetti

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm] Vakioiskunpituudet [mm] Männänvarren 
pään kierre Liitäntäkoko

CDJ2B10-□Z-B • 10 15, 30, 45, 60, 75, 100, 
125, 150 M4x0,7

M5x0,8
CDJ2B16-□Z-B • 16 15, 30, 45, 60, 75, 100, 

125, 150, 175, 200 M5x0,8

 Kaksitoiminen – ilmavaimennus, sisäinen magneetti 

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm] Iskunpituus [mm] Männänvarren 
pään kierre Liitäntäkoko

CDJ2B10-□AZ-B • 10 15, 30, 45, 60, 75, 100, 
125, 150 M4x0,7

M5x0,8
CDJ2B16-□AZ-B • 16 15, 30, 45, 60, 75, 100, 

125, 150, 175, 200 M5x0,8

  □ Lisää haluttu iskunpituus. 
Kysy versiot ilman sisäistä magneettia SMC:ltä. 
W Läpimenevä männänvarsi saatavana, kysy lisätietoja SMC:ltä.

Yksitoiminen Pyörimätön männänvarsi Sisäinen vastusvastaventtiili Kiinnikkeetön asennus

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.)
Kumivaimennus: 0,06-0,7 MPa (0,6-7 bar) 
Ilmavaimennus: 0,1-0,7 MPa (1-7 bar) 

Männän nopeus
Kumivaimennus: 50-750 mm/s 
Ilmavaimennus: 50-1000 mm/s

Käyttölämpötila –10 ... 60 °C (ilman sisäistä magneettia –10 ... 70°C)

Vaimennus Kumivaimennus

• Tunnistimen aseman hienosäätö
• Läpinäkyvä tunnistimen kiinnike
• Useita päätykappaleita ja kiinnikkeitä saatavana vakiona
• Liukurengas männässä

Muut versiot

Kysy lisätietoja SMC:ltä.
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Kiinnikkeet ja kytkimet

Sylin-
terin 
hal-

kaisija 
[mm]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩

Jalka-
kiinnike

Laippa- 
kiinnike

 T-kiinnike1) Nivelkytkin Haarukkakytkin
2) Tulppakytkin 

(litteä)
Tulppakytkin 

(pyöreä)
Tunnistimen 
kiinnikkeet

Tasaus- 
kytkin

10 CJ-L010C CJ-F010C CJ-T010C I-J010C Y-J010C CJ-CF010 CJ-CR010 BJ6-010S JA10-4-070 •

16 CJ-L016C CJ-F016C CJ-T016C I-J016C Y-J016C CJ-CF016 CJ-CR016 BJ6-016S JA15-5-080 •
1) T-kiinnikettä käytetään takahaarukkakiinnikkeen (D) kanssa.
2) Akseli ja lukkorenkaat sisältyvät.

Virtausventtiilit

Liitäntä-
koko

Sylinterin 
halkaisija 

[mm]

ø 
putki

⑪ ⑫

Vastusvastaventtiili, 
kulmamalli

Vastusvastaventtiili, 
yleismalli

M5x0,8 10
16

3,2 AS1201F-M5-23A • AS1301F-M5-23A •

4 AS1201F-M5-04A • AS1301F-M5-04A •

6 AS1201F-M5-06A • AS1301F-M5-06A •

CJ2 – tarvikkeet/oheistuotteet

Vastusvastaventtiilit

Haarukkakiinnike

Perusmalli

Tunnistimet

Kiinnikkeet ja kytkimet

Kaksipuolinen tappi

Tunnistimet – 24 VDC ⑨

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi
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Pyöreä sylinteri, keskikoko
CM2

Kaksitoiminen – kumivaimennuksella 

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Vakioiskunpituudet 

[mm]
Männänvarren pään kierre 

(ulkokierre)
Liitäntäkoko

CDM2B20-□Z 20

25, 50, 75, 100, 125, 
150, 200, 250, 300

M8x1,25

Rc1/8CDM2B25-□Z 25
M10x1,25

CDM2B32-□Z 32

CDM2B40-□Z 40 M14x1,5 Rc1/4

Kaksitoiminen – ilmavaimennuksella

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Vakioiskunpituudet 

[mm]
Männänvarren pään kierre 

(ulkokierre)
Liitäntäkoko

CDM2B20-□AZ 20

25, 50, 75, 100, 125, 
150, 200, 250, 300

M8x1,25

Rc1/8CDM2B25-□AZ 25
M10x1,25

CDM2B32-□AZ 32

CDM2B40-□AZ 40 M14x1,5 Rc1/4
  □ Lisää haluttu iskunpituus.
Kysy SMC:ltä seuraavia versioita: ilman sisäistä magneettia, sisäkierteellä, läpimenevällä männänvarrella.

Yksitoiminen Pyörimätön 
männänvarsi

Keskitetty putkitusKiinnikkeetön 
asennus

Päätyasennon 
lukituksella

Vesitiivis

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.) 0,05-1 MPa (0,5-10 bar)

Männän nopeus 50-750 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C (ilman sisäistä magneettia -10 ... 70°C)

Vaimennus Kumi- tai ilmavaimennus

• Männänvarren pään ulko- ja sisäkierre saatavana vakiona
• Useita kiinnikevaihtoehtoja saatavana

Muut versiot

Kysy lisätietoja SMC:ltä.
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Kiinnikkeet ja kytkimet (kaikki varastotuotteita •)

Sylinteri 
halkaisija 

[mm]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

Jalkakiinnike1

Laippa-
kiinnike  

 
(1 laippa)

 
Takakorvake2  

 

(1 korvake,  
3 säätölevyä)

Haarukka-
kiinnike ja 
akseli2, 3  

 
(1 haarukka,  
3 säätölevyä, 

1 akseli, 
2 lukko-
rengasta)

Kääntö-
kiinnike ja 

mutteri 
 

(1 kääntö- 
kiinnike,  

1 mutteri)

Nivelkytkin 

(1 nivelkytkin 
ulko-

kierteeseen)

Haarukka-
kytkin 

 

(1 haarukka-
kytkin,  

1 akseli, 2 
lukkorengasta)

(ulkokier-
teeseen)

Haarukka-
kiinnike 90°  

 
(1 haarukka- 

kiinnike, 
1 akseli, 
2 lukko-
rengasta)

Kääntö- 
kiinnikeen 
korvake 

 
(2 korvaketta, 
1 kumpaakin)

Tasauskytkin 
ulkokier-
teeseen

Tasauskytkin 
sisäkier-
teeseen

20 CM-L020B CM-F020B CM-C020B CM-D020B CM-T020B I-020B Y-020B CM-E020B CM-B020 JA20-8-125 JB16-4-070

25 CM-L032B CM-F032B CM-C032B CM-D032B CM-T032B I-032B Y-032B CM-E020B CM-B032 JA30-10-125 JB20-5-080

32 CM-L032B CM-F032B CM-C032B CM-D032B CM-T032B I-032B Y-032B CM-E032B CM-B032 JA30-10-125 JB25-6-100

40 CM-L040B CM-F040B CM-C040B CM-D040B CM-T040B I-040B Y-040B CM-E032B CM-B040 JA40-14-150 JB40-8-125

1) Tilaa 2 jalkakiinnikettä sylinteriä kohti. 2) Haarukkakiinnike sisältää 3 säätölevyä asennuskulman säätöä varten.  
3) Haarukan akseli ja lukkorenkaat (sokat kokoa Ø40 varten) sisältyvät. 

Virtausventtiilit (kaikki varastotuotteita •)

Liitäntä-
koko

Sylinterin 
halkaisija 

[mm]
ø putki

⑫ ⑬ ⑭ ⑮

Vastusvastaventtiili, 
kulmamalli

Vastusvastaventtiili, 
yleismalli

Ilmansäästöventtiili 
Paineventtiili

Ilmansäästöventtiili 
Virtausventtiili

1/8
20, 25, 

32

3,2 AS2201F-01-23SA AS2301F-01-23SA — —

4 AS2201F-01-04SA AS2301F-01-04SA — —

6 AS2201F-01-06SA AS2301F-01-06SA — —

8 AS2201F-01-08SA AS2301F-01-08SA — —

10 AS2201F-01-10SA — — —

1/4 40

3,2 AS2201F-02-23SA — — —

4 AS2201F-02-04SA AS2301F-02-04SA — —

6 AS2201F-02-06SA AS2301F-02-06SA ASR530F-02-06S ASQ530F-02-06S

8 AS2201F-02-08SA AS2301F-02-08SA ASR530F-02-08S ASQ530F-02-08S

10 AS2201F-02-10SA AS2301F-02-10SA ASR530F-02-10S ASQ530F-02-10S

12 AS3201F-02-12SA AS3301F-02-12SA ASR530F-02-12S ASQ530F-02-12S

Tunnist. kiinn.korvake     ⑯

Sylinterin 
halk. [mm]

Tyyppi

20 BM5-020

25 BM5-025

32 BM5-032

40 BM5-040
 

CM2 – tarvikkeet/oheistuotteet

Vastusvastaventtiilit

Haarukkakiinnike

Perusmalli

Tappi/perusmalli

⑭

⑮

⑯

⑰

⑯

Tunnistimet

Kiinnikkeet 
ja kytkimet

Tunnistimet – 24 VDC   ⑰

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi
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Lyhytiskuinen sylinteri
CM3

Vakio: Kaksitoiminen

Tuotekoodi
Sylinterin halkaisija 

[mm]
Vakioiskunpituudet [mm]

Männänvarren pään kierre 
(ulkokierre)

Liitäntäkoko

CDM3B20-□ 20

25, 50, 75, 100, 125, 
150, 200, 250, 300

M8x1,25 M5

CDM3B25-□ 25 M10x1,25 M5

CDM3B32-□ 32 M10x1,25 Rc1/8

CDM3B40-□ 40 M14x1,5 Rc1/8

 □ Lisää haluttu iskunpituus 
Kysy versiot ilman sisäistä magneettia SMC:ltä.

Kiinnikkeet ja kytkimet (kaikki varastotuotteita •) 

Halkaisija ø20 ø25, 32 ø40

Jalkakiinnike CM-L020B CM-L032B CM-L040B

Laippakiinnike CM-F020B CM-F032B CM-F040B

Takakorvake CM-C020B CM-C032B CM-C040B

Haarukkakiinnike CM-D020B CM-D032B CM-D040B

Kääntökiinnike CM3-T020B CM3-T032B CM3-T040B

Nivelkytkin I-020B I-032B I-040B

Haarukkakytkin Y-020B Y-032B Y-040B

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.) 0,05-0,7 MPa (0,5-7 bar)

Männän nopeus 50-750 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus

• Kompakti, uudenlainen rakenne
• Tilaa säästävä, edesauttaa laitteiden koon pienentämistä

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi
  

Sylinterin halkaisija 
[mm]

Tyyppi

20 BM5-020

25 BM5-025

32 BM5-032

40 BM5-040

Tunnistimen kiinnityskorvake
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Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.) 0,05-1 MPa (0,5-10 bar)

Männän nopeus
Ø20-Ø63: 50-1000 mm/s 
Ø80-Ø100: 50-700 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumi- tai ilmavaimennus

• Useita rakennevaihtoehtoja
• Kompakti rakenne
• Männänvarren pään sisä- tai ulkokierre saatavana vakiona
• Clean line -rakenne minimoi lian kertymisen ja helpottaa puhdistusta

Pyöreä sylinteri, suuri
CG1

Kaksitoiminen – kumivaimennuksella 

Tuotekoodi
Sylinterin 

halk. [mm]
Vakioiskunpituudet [mm]

Männänvarren pään 
kierre (ulkokierre)

Liitäntäkoko

  CDG1BN20-□Z • 20 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 M8x1,25

Rc1/8
 CDG1BN25-□Z • 25

25, 50, 75, 100, 125, 150, 
200, 250, 300

M10x1,25
 CDG1BN32-□Z • 32

 CDG1BN40-□Z • 40 M14x1,5

 CDG1BN50-□Z • 50
M18x1,5 Rc1/4

 CDG1BN63-□Z • 63

 CDG1BN80-□Z 80
5, 50, 75, 100, 125, 150,  

200, 250, 300
M22x1,5 Rc3/8

 CDG1BN100-□Z 100
25, 50, 75, 100, 125, 150, 

200, 250, 300
M26x1,5 Rc1/2

Kaksitoiminen – ilmavaimennuksella 

Tuotekoodi
Sylinterin 

halk. [mm]
Vakioiskunpituudet [mm]

Männänvarren pään 
kierre (ulkokierre)

Liitäntäkoko

CDG1BA20-□Z 20 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 M8x1,25
M5x0,8

CDG1BA25-□Z 25

25, 50, 75, 100, 125, 150, 
200, 250, 300

M10x1,25
CDG1BA32-□Z 32

Rc1/8
CDG1BA40-□Z 40 M14x1,5

CDG1BA50-□Z 50
M18x1,5 Rc1/4

CDG1BA63-□Z 63

CDG1BA80-□Z 80 M22x1,5 Rc3/8

CDG1BA100-□Z 100 M26x1,5 Rc1/2

□ Lisää haluttu iskunpituus. Suurin mahdollinen iskunpituus: 1500 mm. 
F Myös sisäkierre saatavana, kysy lisätietoja SMC:ltä. 
W Läpimenevä männänvarsi saatavana, kysy lisätietoja SMC:ltä.

Yksitoiminen

Männänvarren pään sisäkierre

Pyörimätön männänvarsi

Ilman kiinnitysreikiä

Kiinnikkeetön asennus Päätyasennon lukituksella Vesitiivis

Muut versiot
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CG1 – tarvikkeet/oheistuotteet

   Perusmalli 
(ulokkeeton 
sisäkierrekiinnitys)

   Perus-
malli

Kiinnikkeet ja kytkimet 1) (kaikki varastotuotteita •)

Sylinterin 
halkaisija 

[mm]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

Jalka-
kiinnike6

 
(jalka

ja 4 kiinnitys-
pulttia)

Laippa-
kiinnike

 
(1 laippa,

4 kiinnitys-
pulttia)

Kääntö-
kiinnike

 
(2 

akselitappia,
2 pulttia,
2 taso-

aluslevyä)

Haarukka-
kiinnike2

(1 haarukka,
4 kiinnitys- 

pulttia,
1 akseli,
2 lukko-
rengasta)

90° haarukka-
kiinnike3 

 (1 90° haarukka-
kiinnike)

Nivelkytkin4

 
(ulko-

kierteeseen)

 
Haarukka-

kytkin4  
 

(akseli
ja lukkorenkaat
sisältyvät) (ulko-

kierteeseen)

Tunnistimen 
kiinnikkeet

Tasauskytkin 
ulkokierteeseen4

Tasauskytkin 
sisä- 

kierteeseen 5

20 CG-L020 CG-F020 CG-T020 CG-D020 CG-020-24A I-G02 Y-G02 BMA3-020 JA20-8-125 JB16-4-070

25 CG-L025 CG-F025 CG-T025 CG-D025 CG-025-24A I-G03 Y-G03 BMA3-025 JA30-10-125 JB20-5-080

32 CG-L032 CG-F032 CG-T032 CG-D032 CG-032-24A I-G03 Y-G03 BMA3-032 JA30-10-125 JB25-6-100

40 CG-L040 CG-F040 CG-T040 CG-D040 CG-040-24A I-G04 Y-G04 BMA3-040 JA40-14-150 JB40-8-125

50 CG-L050 CG-F050 CG-T050 CG-D050 CG-050-24A I-G05 Y-G05 BMA3-050 JA63-18-150 JB63-10-150

63 CG-L063 CG-F063 CG-T063 CG-D063 CG-063-24A I-G05 Y-G05 BMA3-063 JA63-18-150 JB63-10-150

80 CG-L080 CG-F080 — CG-D080 CG-080-24A 2) I-G08 Y-G08 BA-08 JA80-22-150 —

100 CG-L100 CG-F100 — CG-D100 CG-100-24A 2) I-G10 Y-G10 BA-10 JA100-26-150 —

1) Asennuskiinnikkeitä ei ole saatavana kiinnikkeettömään asennukseen tarkoitettuun malliin.
2) Ei saatavana läpimenevällä männänvarrella varustettuihin malleihin.
3) Voidaan yhdistää kääntö- ja haarukkakiinnikkeen kanssa.
4) Ei kiinnikettä männänvarren pään sisäkierteellä varustettuun malliin.
5) Ei kiinnikettä männänvarren pään ulkokierteellä varustettuun malliin.
6) Tilaa 2 jalkakiinnikettä sylinteriä kohti.

Tunnistimet – 24 VDC   

Tuotekoodi Tyyppi

Ø20 – Ø63 Ø80, Ø100

D-A93L • D-B54L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-M9PWL • D-G5PWL Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • D-G5PWSAPC Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • D-G5PWSDPC Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi

⑬ 
⑫

⑭

⑮

Vastusvastaventtiilit

Tunnistimet

Kiinnikkeet  
ja kytkimet
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CG1 Vastusvastaventtiilit (kaikki varastotuotteita •) 

Liitäntäkoko
Sylinterin 
halkaisija 

[mm]
ø putki

⑫ ⑬ ⑭ ⑮

Vastusvastaventtiili, 
kulmamalli

Vastusvastaventtiili, 
yleismalli

Ilmansäästöventtiili 
Paineventtiili

Ilmansäästöventtiili 
Virtausventtiili

M5x0,8 
(vain ilmavai-
mennuksella)

20, 25

3,2 AS1201F-M5-23A AS1301F-M5-23A — —

4 AS1201F-M5-04A AS1301F-M5-04A — —

6 AS1201F-M5-06A AS1301F-M5-06A — —

Rc1/8
20, 25, 
32, 40

3,2 AS2201F-01-23SA AS2301F-01-23SA — —

4 AS2201F-01-04SA AS2301F-01-04SA — —

6 AS2201F-01-06SA AS2301F-01-06SA — —

8 AS2201F-01-08SA AS2301F-01-08SA — —

10 AS2201F-01-10SA — — —

Rc1/4 50

3,2 AS2201F-02-23SA — — —

4 AS2201F-02-04SA AS2301F-02-04SA — —

6 AS2201F-02-06SA AS2301F-02-06SA ASR530F-02-06S ASQ530F-02-06S

8 AS2201F-02-08SA AS2301F-02-08SA ASR530F-02-08S ASQ530F-02-08S

10 AS2201F-02-10SA AS2301F-02-10SA ASR530F-02-10S ASQ530F-02-10S

12 AS3201F-02-12SA AS3301F-02-12SA ASR530F-02-12S ASQ530F-02-12S

Rc1/4 63

3,2 AS2201F-02-23SA — — —

4 AS2201F-02-04SA AS2301F-02-04SA — —

6 AS2201F-02-06SA AS2301F-02-06SA ASR530F-02-06S ASQ530F-02-06S

8 AS2201F-02-08SA AS2301F-02-08SA ASR530F-02-08S ASQ530F-02-08S

10 AS2201F-02-10SA AS2301F-02-10SA ASR530F-02-10S ASQ530F-02-10S

12 AS3201F-02-12SA AS3301F-02-12SA ASR530F-02-12S ASQ530F-02-12S

Rc3/8 80

6 AS3201F-03-06SA AS3301F-03-06SA ASR530F-03-06S ASQ530F-03-06S

8 AS3201F-03-08SA AS3301F-03-08SA ASR530F-03-08S ASQ530F-03-08S

10 AS3201F-03-10SA AS3301F-03-10SA ASR630F-03-10S ASQ630F-03-10S

12 AS3201F-03-12SA AS3301F-03-12SA ASR630F-03-12S ASQ630F-03-12S

Rc1/2 100
10 AS4201F-04-10SA AS4301F-04-10SA ASR630F-04-10S ASQ630F-04-10S

12 AS4201F-04-12SA AS4301F-04-12SA ASR630F-04-12S ASQ630F-04-12S
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Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.) 0,05-0,7 MPa (0,5-7 bar)

Männän nopeus
Ø20-Ø63: 50-1000 mm/s 
Ø80-Ø100: 30-700 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus

• Kevyt, samat toimintaominaisuudet kuin CG1:ssä
• Männänvarren pään sisäkierre saatavana vakiona

Lyhytiskuinen sylinteri
CG3

Kaksitoiminen

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Vakioiskunpituudet [mm]

Männänvarren pään 
kierre (ulkokierre)

Liitäntäkoko

CDG3BN20-□ • 20 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 M8x1,25
M5x0,8

CDG3BN25-□ • 25

25, 50, 75, 100, 125, 150, 
200, 250, 300

M10x1,25
CDG3BN32-□ • 32

Rc1/8
CDG3BN40-□ • 40 M14x1,5

CDG3BN50-□ • 50
M18x1,5

Rc1/4CDG3BN63-□ 63
25, 50, 75, 100, 125, 150, 

200, 250, 300CDG3BN80-□ 80 M22x1,5

CDG3BN100-□ 100 M26x1,5 Rc3/8

□ Lisää haluttu iskunpituus.
Kysy männänvarren pään sisäkierteellä varustettu versio SMC:ltä.

CG3 – tarvikkeet/oheistuotteet

⑬

⑭ ⑮
⑯

Vastusvastaventtiilit

Tunnistin
Kiinnike
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Kiinnikkeet ja kytkimet (kaikki varastotuotteita • paitsi NT-□G3)

Sylinteri 
halkai-

sija 
[mm]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

90° haarukka-
kiinnike  

 
(1 90° haarukka-

kiinnike)

Laippa-
kiinnike  

 
(1 laippa, 

4 kiinnitys-
pulttia)

Haarukka-
kiinnike 

 
(1 haarukka, 
4 kiinnitys-

pulttia, 
1 akseli, 

2 lukkorengasta)

Jalka-
kiinnike1  

 
(jalka, 4 
kiinnitys- 
pulttia)

Nivel-
kytkin 

 
(ulkokier-
teeseen)

Akseli  
 

(sis. lukko-
renkaat)

Haarukkakytkin  
 

(akseli ja 
lukkorenkaat 

sisältyvät) 
(ulkokierteeseen)

Männänvarren 
pään mutteri 

 
(ulkokierteeseen) 

Tasauskytkin 
ulkokierteeseen

Tasauskytkin 
sisäkier-
teeseen

20 CG-020-24A CG3-F020 CG-D020 CG-L020 I-G02 IY-G02 Y-G02 NT-02G3 JA20-8-125 JB16-4-070

25 CG-025-24A CG3-F025 CG-D025 CG-L025 I-G03 IY-G03 Y-G03 NT-03G3 JA30-10-125 JB20-5-080

32 CG-032-24A CG-F032 CG-D032 CG-L032 I-G03 IY-G03 Y-G03 NT-03G3 JA30-10-125 JB25-6-100

40 CG-040-24A CG3-F040 CG3-D040 CG3-L040 I-G04 IY-G04 Y-G04 NT-04G3 JA40-14-150 JB40-8-125

50 CG-050-24A CG-F050 CG-D050 CG-L050 I-G05 IY-G05 Y-G05 NT-05G3 JA63-18-150 JB63-10-150

63 CG-063-24A CG-F063 CG-D063 CG-L063 I-G05 IY-G05 Y-G05 NT-05G3 JA63-18-150 JB63-10-150

80 CG-080-24A CG-F080 CG-D080 CG-L080 I-G08 IY-G08 Y-G08 NT-08G3 JA80-22-150 —

100 CG-100-24A CG-F100 CG-D0100 CG-L100 I-G10 IY-G10 Y-G10 NT-10G3 JA100-26-150 —

1) Tilaa 2 jalkakiinnikettä sylinteriä kohti

CG3 vastusvastaventtiilit (kaikki varastotuotteita •)

Liitäntäkoko
Sylinterin 
halkaisija 

[mm]
ø putki

⑪ ⑫ ⑬ ⑭

Vastusvastaventtiili, 
kulmamalli

Vastusvastaventtiili, 
yleismalli

Ilmansäästöventtiili 
Paineventtiili

Ilmansäästöventtiili 
Virtausventtiili

M5x0,8 20, 25

3,2 AS1201F-M5-23A AS1301F-M5-23A — —

4 AS1201F-M5-04A AS1301F-M5-04A — —

6 AS1201F-M5-06A AS1301F-M5-06A — —

Rc1/8 32, 40

3,2 AS2201F-01-23SA AS2301F-01-23SA — —

4 AS2201F-01-04SA AS2301F-01-04SA — —

6 AS2201F-01-06SA AS2301F-01-06SA — —

8 AS2201F-01-08SA AS2301F-01-08SA — —

10 AS2201F-01-10SA — — —

Rc1/4 50

3,2 AS2201F-02-23SA — — —

4 AS2201F-02-04SA AS2301F-02-04SA — —

6 AS2201F-02-06SA AS2301F-02-06SA ASR530F-02-06S ASQ530F-02-06S

8 AS2201F-02-08SA AS2301F-02-08SA ASR530F-02-08S ASQ530F-02-08S

10 AS2201F-02-10SA AS2301F-02-10SA ASR530F-02-10S ASQ530F-02-10S

12 AS3201F-02-12SA AS3301F-02-12SA ASR530F-02-12S ASQ530F-02-12S

Rc1/4 63

3,2 AS2201F-02-23SA — — —

4 AS2201F-02-04SA AS2301F-02-04SA — —

6 AS2201F-02-06SA AS2301F-02-06SA ASR530F-02-06S ASQ530F-02-06S

8 AS2201F-02-08SA AS2301F-02-08SA ASR530F-02-08S ASQ530F-02-08S

10 AS2201F-02-10SA AS2301F-02-10SA ASR530F-02-10S ASQ530F-02-10S

12 AS3201F-02-12SA AS3301F-02-12SA ASR530F-02-12S ASQ530F-02-12S

Rc1/4 80

6 AS3201F-02-06SA AS3301F-02-06SA ASR530F-02-06S ASQ530F-02-06S

8 AS3201F-02-08SA AS3301F-02-08SA ASR530F-02-08S ASQ530F-02-08S

10 AS3201F-02-10SA AS3301F-02-10SA ASR530F-02-10S ASQ530F-02-10S

12 AS3201F-02-12SA AS3301F-02-12SA ASR530F-02-12S ASQ530F-02-12S

Rc3/8 100

6 AS3201F-03-06SA AS3301F-03-06SA ASR530F-03-06S ASQ530F-03-06S

8 AS3201F-03-08SA AS3301F-03-08SA ASR530F-03-08S ASQ530F-03-08S

10 AS3201F-03-10SA AS3301F-03-10SA ASR630F-03-10S ASQ630F-03-10S

12 AS3201F-03-12SA AS3301F-03-12SA ASR630F-03-12S ASQ630F-03-12S

Tunnist. kiinn.korvake  ⑮

Sylinterin 
halk. [mm]

Tyyppi

20 BMA3-020 •

25 BMA3-025 •

32 BMA3-032 •

40 BMA3-040 •

50 BMA3-050 •

63 BMA3-063 •

80 BA-08

100 BA-10

Tunnistimet – 24 VDC ⑯

Tuotekoodi Tyyppi

Ø20 – Ø63 Ø80, Ø100

D-A93L • D-B54L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-M9PWL • D-G5PWL Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • D-G5PWSAPC Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • D-G5PWSDPC Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi
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Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksi- ja yksitoiminen

Männän nopeus 50-1500 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumi- tai ilmavaimennus.

• Sylinterin runkomateriaalit korroosionkestäviä 
•  Saatavana on laaja valikoima eri versioita, esim. läpimenevällä männänvarrella, vaihtoehtoisia 

kiinnikkeitä, ilman sisäistä magneettia jne.

Vakiosylinteri, kaksitoiminen, sisäinen magneetti, kumivaimennus 

Tuotekoodi
Sylinterin 
halkaisija 

[mm]
Vakioiskunpituudet [mm]

Suurin 
iskunpituus 

[mm]

Käyttöpaine 
(min./maks.) 
 [MPa]

Liitäntäkoot
Männänvarren 

pään kierre
(ulkokierre)

Piirrosmerkki

CD85N8-□-B • 8
10, 25, 40, 50, 80, 100

200
0,1 -1,0
 (1-10 bar)

M5
M4x0,7

CD85N10-□-B • 10

400

0,08 - 1,0
(0,8-10 bar)

M5

CD85N12-□-B • 12 10, 25, 40, 50, 80, 100, 
125, 160, 200

M5
M6x1

CD85N16-□-B • 16
0,05 - 1,0 
(0,5-10 bar)

M5

CD85N20-□-B • 20 10, 25, 40, 50, 80, 100, 
125, 160, 200, 250, 300

1 000
G1/8 M8x1,25

CD85N25-□-B • 25 G1/8 M10x1,25
□: Iskunpituus

Pyörimätön, kaksitoiminen, sisäinen magneetti

Tuotekoodi
Sylinterin 
halkaisija 

[mm]

Vakioiskunpituudet 
[mm]

Suurin 
iskunpituus 

[mm]

Käyttöpaine 
(min./maks.) 
 [MPa]

Liitäntäkoot
Männänvarren 

pään kierre
(ulkokierre)

Piirrosmerkki

CD85KN8-□-B 8
10, 25, 40, 50, 80, 100 100

0,1 -1,0
 (1-10 bar)

M5
M4x0,7

   

CD85KN10-□-B 10
0,08 - 1,0
(0,8-10 bar)

M5

CD85KN12-□-B 12
10, 25, 40, 50, 80, 100, 

125, 160, 200
200

M5

M6x1

CD85KN16-□-B • 16
10, 25, 40, 50, 80, 100, 

125, 160, 200

0,05 - 1,0 
(0,5-10 bar)

M5

CD85KN20-□-B • 20
10, 25, 40, 50, 80, 100, 
125, 160, 200, 250, 300

1 000

G1/8 M8x1,25

CD85KN25-□-B • 25
10, 25, 40, 50, 80, 100, 
125, 160, 200, 250, 300

G1/8 M10x1,25

□: Iskunpituus

Vakiosylinteri, kaksitoiminen, sisäinen magneetti, ilmavaimennus

Tuotekoodi
Sylinterin 
halkaisija 

[mm]
Vakioiskunpituudet [mm]

Suurin 
iskunpituus 

[mm]

Käyttöpaine 
(min./maks.) 
 [MPa] 

Liitäntäkoot
Männänvarren 

pään kierre
(ulkokierre)

Piirrosmerkki

CD85N10-□C-B • 10 10, 25, 40, 50, 80, 100

400

0,08 - 1,0
(0,8-10 bar)

M5 M4x0,7

CD85N12-□C-B • 12 10, 25, 40, 50, 80, 100, 
125, 160, 200

M5
M6x1

CD85N16-□C-B • 16

0,05 - 1,0 
(0,5-10 bar)

M5

CD85N20-□C-B • 20 10, 25, 40, 50, 80, 100, 
125, 160, 200, 250, 300

1 000
G1/8 M8x1,25

CD85N25-□C-B • 25 G1/8 M10x1,25
□: Iskunpituus

ISO-sylinteri [ISO 6432]
C85
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Yksitoiminen, normaalisti sisällä, sisäinen magneetti 

Tuotekoodi
Sylinterin 
halkaisija 

[mm]

Vakioiskunpituudet 
[mm]

Suurin 
iskunpituus 

[mm]

Käyttöpaine 
(min./maks.) 
 [MPa] 

Liitäntäkoot
Männänvarren 

pään kierre
Piirrosmerkki

CD85N10-□S-B • 10
10, 25, 50 50

0,18 - 1,0 
(1,8-10 bar)

M5 M4x0,7

CD85N12-□S-B • 12 M5

M6x1
CD85N16-□S-B • 16

10, 25, 50, 100, 150 150

0,13 - 1,0 
(1,3-10 bar)

M5

CD85N20-□S-B • 20 0,18 - 1,0
 (1,8-10 bar)

G1/8 M8x1,25

CD85N25-□S-B • 25 G1/8 M10x1,25

□: Iskunpituus

Yksitoiminen, normaalisti ulkona, sisäinen magneetti 

Tuotekoodi
Sylinterin 
halkaisija 

[mm]

Vakioiskunpituudet 
[mm]

Suurin 
iskunpituus 

[mm]

Käyttöpaine 
(min./maks.) 
 [MPa] 

Liitäntäkoot
Männänvarren 

pään kierre
Piirrosmerkki

CD85N10-□T-B • 10
10, 25, 50 50

0,18 - 1,0 
(1,8-10 bar)

M5 M4x0,7

CD85N12-□T-B • 12 M5

M6x1
CD85N16-□T-B • 16

10, 25, 50, 100, 150 150

0,13 - 1,0 
(1,3-10 bar)

M5

CD85N20-□T-B • 20 0,23 - 1,0
 (2,3-10 bar)

G1/8 M8x1,25

CD85N25-□T-B • 25 G1/8 M10x1,25

□: Iskunpituus

Vastusvastaventtiilit
C85R

C85

Kiinnityspanta

C85 – tarvikkeet/oheistuotteet

⑪

⑫

⑬

Tunnistin

Asennuskiinnike

Kiinnikkeet ja kytkimet (kaikki varastotuotteita •)

Sylinterin 
halkaisija 

[mm]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Laippa-
kiinnike 
etu/taka

Haarukka-
kiinnike

Jalka-
kiinnike
(1 kpl)

Jalka-
kiinnike
(2 kpl)*

Kääntö-
kiinnike 
etu/taka

Haarukkakytkin (ISO 
8140)

(sis. pultin ja 
lukitussokan)

Nivelkytkin 
(ISO 8139)

Tasauskytkin

8
C85F10 C85C10 C85L10A C85L10B C85T10 GKM4-8 KJ4D JA10-4-070

10

12
C85F16 C85C16 C85L16A C85L16B C85T16 GKM6-12 KJ6D JA15-6-100

16

20

C85F25 C85C25 C85L25A C85L25B C85T25

GKM8-16 KJ8D JA20-8-125

25 GKM10-20 KJ10D JA30-10-125

* 2 kpl ja kiinnitysmutteri 1 kpl
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Virtausventtiilit (kaikki varastotuotteita •)

Sylinterin 
halkaisija 

[mm]
ø putki

⑨ ⑩

Vastusvastaventtiili, 
kulmamalli
Tuotekoodi

Vastusvastaventtiili, 
yleismalli

Tuotekoodi

8
10
12
16

3,2 AS1201F-M5-23A AS1301F-M5-23A

4 AS1201F-M5-04A AS1301F-M5-04A

6 AS1201F-M5-06A AS1301F-M5-06A

20
25

3,2 AS2201F-01-23SA AS2301F-01-23SA

4 AS2201F-01-04SA AS2301F-01-04SA

6 AS2201F-01-06SA AS2301F-01-06SA

8 AS2201F-01-08SA AS2301F-01-08SA

10 AS2201F-01-10SA —

Tunnistimen kiinnikkeet

Sylinterin 
halkaisija [mm]

⑪ ⑫

Tunnistimen 
kiinnityskorvake

Tunnistimen 
kiinnityspanta

8

BJ3-1

BJ2-008 •

10 BJ2-010 •

12 BJ2-012 •

16 BJ2-016 •

20 BM2-020 •

25 BM2-025 •

Tunnistimet – 24 VDC ⑬

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi

Vastusvastaventtiilit
C85R

C85

Kiinnityspanta

C85 – tarvikkeet/oheistuotteet

⑪

⑫

⑬

Tunnistimet

Kiinnikkeet ja kytkimet
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Lineaarijohde ISO-sylinterille C85
GUM

• Kestää sivuttaiskuormitusta 
• Estää tarkasti pyörimisen 
• Kysy kuulalaakeroitua johdetta (GUL) SMC:ltä

Tuotekoodi Iskunpituus Sylinterin halkaisija

GUM(F)12/16-25 25 mm

12/16 mm

GUM(F)12/16-50 50 mm

GUM(F)12/16-80 80 mm

GUM(F)12/16-100 100 mm

GUM(F)12/16-125 125 mm

GUM(F)12/16-160 160 mm

GUM(F)12/16-200 200 mm

GUM(F)12/16-250 250 mm

GUM(F)20-25 25 mm

20 mm

GUM(F)20-50 50 mm

GUM(F)20-80 80 mm

GUM(F)20-100 100 mm

GUM(F)20-125 125 mm

GUM(F)20-160 160 mm

GUM(F)20-200 200 mm

GUM(F)20-250 250 mm

GUM(F)25-25 25 mm

25 mm

GUM(F)25-50 50 mm

GUM(F)25-80 80 mm

GUM(F)25-100 100 mm

GUM(F)25-125 125 mm

GUM(F)25-160 160 mm

GUM(F)25-200 200 mm

GUM(F)25-250 250 mm
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Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.) 0,05-1 MPa (0,5-10 bar)

Männän nopeus
Ø32-100: 50-1000 mm/s  
Ø125: 50-700 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C (ilman magneettia: –20 ... 70 °C)

Vaimennus
Ø32-100: Ilma- + kumivaimennus 
Ø125: Ilmavaimennus

• Integroidut sidepultit
• Vakiokoot mahdollistavat joustavan asennettavuuden
• Ilma- ja kumivaimennus takaa parhaat vaimennusominaisuudet (Ø32–100)
• Laaja valikoima kiinnikkeitä ja lisävarusteita
•  Laaja valikoima vaihtoehtoja, esim. pyörimätön männänvarsi, läpimenevä männänvarsi, korkean 

lämpötilan versio, kahden iskunpituuden sylinterit ja männänvarren pään muutokset
• Pieni kitka mahdollistaa pienen minimipaineen

ISO-profiilisylinteri [ISO 15552]
CP96

Halkaisija 32 
Männänvarren pään kierre M10x1,25; liitäntä G1/8”

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

CP96SDB32-25C • 25

CP96SDB32-50C • 50

CP96SDB32-80C • 80

CP96SDB32-100C • 100

CP96SDB32-125C • 125

CP96SDB32-160C • 160

CP96SDB32-200C • 200

CP96SDB32-250C • 250

CP96SDB32-320C • 320

CP96SDB32-400C • 400

CP96SDB32-500C • 500

Halkaisija 40 
Männänvarren pään kierre M12x1,25; liitäntä G1/4”

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

CP96SDB40-25C • 25

CP96SDB40-50C • 50

CP96SDB40-80C • 80

CP96SDB40-100C • 100

CP96SDB40-125C • 125

CP96SDB40-160C • 160

CP96SDB40-200C • 200

CP96SDB40-250C • 250

CP96SDB40-320C • 320

CP96SDB40-400C • 400

CP96SDB40-500C • 500

Halkaisija 50 
Männänvarren pään kierre M16x1,5; liitäntä G1/4”

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

CP96SDB50-25C • 25

CP96SDB50-50C • 50

CP96SDB50-80C • 80

CP96SDB50-100C • 100

CP96SDB50-125C • 125

CP96SDB50-160C • 160

CP96SDB50-200C • 200

CP96SDB50-250C • 250

CP96SDB50-320C • 320

CP96SDB50-400C • 400

CP96SDB50-500C • 500

CP96SDB50-600C • 600

Halkaisija 63 
Männänvarren pään kierre M16x1,5; liitäntä G3/8”

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

CP96SDB63-25C • 25

CP96SDB63-50C • 50

CP96SDB63-80C • 80

CP96SDB63-100C • 100

CP96SDB63-125C • 125

CP96SDB63-160C • 160

CP96SDB63-200C • 200

CP96SDB63-250C • 250

CP96SDB63-320C • 320

CP96SDB63-400C • 400

CP96SDB63-500C • 500

CP96SDB63-600C • 600

Katso myös Simple Special -versiot tämän luvun lopussa.
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Halkaisija 80 
Männänvarren pään kierre M20x1,5; liitäntä G3/8”

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

CP96SDB80-25C • 25

CP96SDB80-50C • 50

CP96SDB80-80C • 80

CP96SDB80-100C • 100

CP96SDB80-125C • 125

CP96SDB80-160C • 160

CP96SDB80-200C • 200

CP96SDB80-250C • 250

CP96SDB80-320C • 320

CP96SDB80-400C • 400

CP96SDB80-500C • 500

CP96SDB80-600C • 600

Halkaisija 100 
Männänvarren pään kierre M20x1,5; liitäntä G1/2”

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

CP96SDB100-25C • 25

CP96SDB100-50C • 50

CP96SDB100-80C • 80

CP96SDB100-100C • 100

CP96SDB100-125C • 125

CP96SDB100-160C • 160

CP96SDB100-200C • 200

CP96SDB100-250C • 250

CP96SDB100-320C • 320

CP96SDB100-400C • 400

CP96SDB100-500C • 500

Halkaisija 125 
Männänvarren pään kierre M27x2; liitäntä G1/2”

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

CP96SDB125-25 • 25

CP96SDB125-50 • 50

CP96SDB125-80 • 80

CP96SDB125-100 • 100

CP96SDB125-125 • 125

CP96SDB125-160 • 160

CP96SDB125-200 • 200

CP96SDB125-250 • 250

CP96SDB125-320 • 320

CP96SDB125-400 • 400

CP96SDB125-500 • 500

Kun tilaat läpimenevällä männänvarrella varustetun sylinterin, lisää 
iskunpituuden jälkeen ”W” (esim. CP96SDB32-250CW).

Kun tilaat pyörimättömällä männänvarrella varustetun sylinterin, lisää ”K” 
CP96:n jälkeen (esim. CP96KDB…).

Katso myös Simple Special -versiot tämän luvun lopussa.
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Teräksiset sylinterin kiinnikkeet  (kaikki varastotuotteita •)

Sylinteri 
halkai-

sija [mm]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Jalkakiinnike 
(2 kpl)

Takahaaruk-
kakiinnike (sopii 
kiinnikkeeseen C 
ja E, sis. akselin)

Takakorvake 
(sopii 

kiinnikkeeseen 
D)

Takahaaruk-
kakiinnike (sopii 
kiinnikkeeseen 
CS ja ES, sis. 

akselin)

Takanivel-
korvake  

(sopii 
kiinnikkeeseen 

DS)

Laippa-
kiinnike 

Haarukka-
kiinnike (sopii 

kiinnikkeeseen 
D)

Vastanivel 
pallomaisella 

laakerilla (sopii 
kiinnikkeeseen 

DS)

Etuhaarukka-
kiinnike

32 L5032 D5032 C5032 DS5032 CS5032 F5032 E5032 ES5032 D5032E

40 L5040 D5040 C5040 DS5040 CS5040 F5040 E5040 ES5040 D5040E

50 L5050 D5050 C5050 DS5050 CS5050 F5050 E5050 ES5050 D5050E

63 L5063 D5063 C5063 DS5063 CS5063 F5063 E5063 ES5063 D5063E

80 L5080 D5080 C5080 DS5080 CS5080 F5080 E5080 ES5080 -

100 L5100 D5100 C5100 DS5100 CS5100 F5100 E5100 ES5100 -

125 L5125 D5125 C5125 DS5125 CS5125 F5125 E5125 ES5125 -

Teräksiset sylinterin kiinnikkeet  (kaikki varastotuotteita •) 

Sylinteri 
halkai- 

sija [mm]

⑪ ⑫ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲

Päädyn 
nivel -

kiinnike

Siirrettävä 
keskikiinnike 
(vain C96)

Laakeripukki
(2 kpl)

Laakeripukki 
(2 kpl)

Selät vastakkain  
-kiinnike

Männänvarren  
nivelkytkin 

Männän-
varren 

haarukka-
kytkin  

(sis. akselin)

Männänvarren 
tasauskytkin

Tunnist. 
kiinnitys-
korvake 

(vain C96)

32 T5032E T5032S TB5032 MB-S03 YHDYSKAPPALE-CP95/32 KJ10D GKM10-20 JA30-10-125 BMB5- 
03240 T5040E T5040S TB5040 MB-S04 YHDYSKAPPALE-CP95/40 KJ12D GKM12-24 JA40-12-125

50 T5050E T5050S TB5040 MB-S04 YHDYSKAPPALE-CP95/50 KJ16D GKM16-32 JA50-16-150
BA7-040

63 T5063E T5063S TB5063 MB-S06 YHDYSKAPPALE-CP95/63 KJ16D GKM16-32 JA50-16-150

80 T5080E T5080S TB5063 MB-S06 YHDYSKAPPALE-CP95/80 KJ20D GKM20-40 JAH50-20-150
BA7-063

100 T5100E T5100S TB5100 MB-S10 YHDYSKAPPALE-CP95/100 KJ20D GKM20-40 JAH50-20-150

125 - T5125S TB5100 MB-S12 YHDYSKAPPALE-CP95/125 KJ27D GKM30-54 JA125-27-200 BA7-080

Kiinnikkeiden (1 - 6, 9 - 12) mukana toimitetaan kiinnityspultit

Vastusvastaventtiilit

C96

CP96

20
21

22

23

25①

①

②

③

④

⑤

⑤

⑥

⑥

⑦

⑧ 

⑨

⑩ 

⑪

⑫ 

⑭

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

Tunnistimet

⑫ 

⑬

⑬

⑬
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Alumiiniset sylinterin kiinnikkeet  (kaikki varastotuotteita •) 

Halkaisija 
(mm)

③ ② ⑤ ④ ⑦ ⑩

Takakorvake  

(sopii kiinnik-
keeseen D)

Takahaarukkakiinnike  

(sopii kiinnikkeeseen 
C ja E)

Takanivel-
korvake  

(sopii kiinnik-
keeseen DS)

Takahaaruk-
kakiinnike  

(sopii kiinnik-
keeseen ES  

ja CS)

Haarukka-
kiinnike  

(sopii kiinnik-
keeseen D)

Laippakiinnike, 
kulma

32 C5032-A D5032-A CS5032-A DS5032-A E5032-A LF5032

40 C5040-A D5040-A CS5040-A DS5040-A E5040-A LF5040

50 C5050-A D5050-A CS5050-A DS5050-A E5050-A LF5050

63 C5063-A D5063-A CS5063-A DS5063-A E5063-A LF5063

80 C5080-A D5080-A CS5080-A DS5080-A E5080-A LF5080

100 C5100-A D5100-A CS5100-A DS5100-A E5100-A LF5100

125 C5125-A D5125-A - DS5125-A E5125-A LF5125

Kiinnikkeiden (1–6, 9–12) mukana toimitetaan kiinnityspultit

Kysy muita versioita tai ruostumattomia kiinnikkeitä SMC:ltä

Virtausventtiilit (kaikki varastotuotteita •)

Sylinterin 
halkaisija 

[mm]
ø putki Vastusvastaventtiii, 

kulma
Vastusvastaventtiili, 

yleismalli

Vastusvastaventtiili 
sisäisellä 

paineensäätimellä 
Ilmansäästöventtiili

Vastusvastaventtiili 
säädettävällä 

avautumispaineella 
Energiansäästöventtiili

Tuotekoodi Tuotekoodi Tuotekoodi Tuotekoodi

32

3,2 AS2201F-01-23SA AS2301F-01-23SA

— —

4 AS2201F-01-04SA AS2301F-01-04SA

6 AS2201F-01-06SA AS2301F-01-06SA

8 AS2201F-01-08SA AS2301F-01-08SA

40, 
50

4 AS2201F-02-04SA AS2301F-02-04SA

6 AS2201F-02-06SA AS2301F-02-06SA ASR430F-02-06S ASQ430F-02-06S

8 AS2201F-02-08SA AS2301F-02-08SA ASR530F-02-08S ASQ530F-02-08S

10 AS2201F-02-10SA AS2301F-02-10SA ASR530F-02-10S ASQ530F-02-10S

12 AS3201F-02-12SA AS3301F-02-12SA ASR530F-02-12S ASQ530F-02-12S

63, 
80

6 AS3201F-03-06SA AS3301F-03-06SA ASR530F-03-06S ASQ530F-03-06S

8 AS3201F-03-08SA AS3301F-03-08SA ASR530F-03-08S ASQ530F-03-08S

10 AS3201F-03-10SA AS3301F-03-10SA ASR530F-03-10S ASQ530F-03-10S

12 AS3201F-03-12SA AS3301F-03-12SA ASR530F-03-12S ASQ530F-03-12S

100, 
125

10 AS4201F-04-10SA AS4301F-04-10SA ASR630F-04-10S ASQ630F-04-10S

12 AS4201F-04-12SA AS4301F-04-12SA ASR630F-04-12S ASQ630F-04-12S

Tunnistimet - 24 VDC 

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi

20 21 22 23

25

Tiivistesarjat

Sylinterin halkaisija [mm] Tuotekoodi

32 CS95-32

40 CS95-40

50 CS95-50

63 CS95-63

80 CS95-80

100 CS96-100

125 CS96-125

Tiivistesarja sisältää männän ja männänvarren tiivisteet sekä tarvittavan määrän kestovoitelurasvaa
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ISO-sidepulttisylinteri [ISO 15552]
C96

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.) 0,05-1 MPa (0,5-10 bar)

Männän nopeus
Ø32-100: 50-1000 mm/s  
Ø125: 50-700 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C (ilman magneettia: –20 ... 70 °C)

Vaimennus
Ø32-100: Ilma- + kumivaimennus 
Ø125: Ilmavaimennus

• Vakiorakenne ulkopuolisilla sidepulteilla
• Vakiokoot mahdollistavat joustavan asennettavuuden
• Ilma- ja kumivaimennus takaa parhaat vaimennusominaisuudet (Ø32–100)
• Laaja valikoima kiinnikkeitä ja lisävarusteita
•  Laaja valikoima vaihtoehtoja, esim. pyörimätön männänvarsi, läpimenevä männänvarsi, 

matalakitkasylinteri, korkean lämpötilan versio, kahden iskunpituuden sylinterit ja männänvarren 
pään muutokset

Halkaisija 32 
Männänvarren pään kierre M10x1,25; liitäntä G1/8”

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

C96SDB32-25C • 25

C96SDB32-50C  • 50

C96SDB32-80C  • 80

C96SDB32-100C  • 100

C96SDB32-125C  • 125

C96SDB32-160C  • 160

C96SDB32-200C  • 200

C96SDB32-250C  • 250

C96SDB32-320C  • 320

C96SDB32-400C  400

C96SDB32-500C  500

Halkaisija 40 
Männänvarren pään kierre M12x1,25; liitäntä G1/4”

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

C96SDB40-25C • 25

C96SDB40-50C • 50

C96SDB40-80C • 80

C96SDB40-100C • 100

C96SDB40-125C • 125

C96SDB40-160C • 160

C96SDB40-200C • 200

C96SDB40-250C • 250

C96SDB40-320C • 320

C96SDB40-400C 400

C96SDB40-500C 500

Halkaisija 50 
Männänvarren pään kierre M16x1,5; liitäntä G1/4”

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

C96SDB50-25C • 25

C96SDB50-50C • 50

C96SDB50-80C • 80

C96SDB50-100C • 100

C96SDB50-125C • 125

C96SDB50-160C • 160

C96SDB50-200C • 200

C96SDB50-250C • 250

C96SDB50-320C • 320

C96SDB50-400C 400

C96SDB50-500C 500

C96SDB50-600C 600

Halkaisija 63 
Männänvarren pään kierre M16x1,5; liitäntä G3/8”

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

C96SDB63-25C • 25

C96SDB63-50C • 50

C96SDB63-80C • 80

C96SDB63-100C • 100

C96SDB63-125C • 125

C96SDB63-160C • 160

C96SDB63-200C • 200

C96SDB63-250C • 250

C96SDB63-320C • 320

C96SDB63-400C 400

C96SDB63-500C 500

C96SDB63-600C 600

Katso myös yleisimmät erikoisversiot tämän luvun lopussa.
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Halkaisija 80 
Männänvarren pään kierre M20x1,5; liitäntä G3/8”

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

C96SDB80-25C • 25

C96SDB80-50C • 50

C96SDB80-80C • 80

C96SDB80-100C • 100

C96SDB80-125C • 125

C96SDB80-160C • 160

C96SDB80-200C • 200

C96SDB80-250C • 250

C96SDB80-320C • 320

C96SDB80-400C 400

C96SDB80-500C 500

C96SDB80-600C 600

C96SDB80-700C 700

C96SDB80-800C 800

Halkaisija 100 
Männänvarren pään kierre M20x1,5; liitäntä G1/2”

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

C96SDB100-25C • 25

C96SDB100-50C • 50

C96SDB100-80C • 80

C96SDB100-100C • 100

C96SDB100-125C • 125

C96SDB100-160C • 160

C96SDB100-200C • 200

C96SDB100-250C • 250

C96SDB100-320C • 320

C96SDB100-400C 400

C96SDB100-500C 500

C96SDB100-600C 600

C96SDB100-700C 700

C96SDB100-800C 800

Halkaisija 125 
Männänvarren pään kierre M27x2; liitäntä G1/2”

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

C96SDB125-25 25

C96SDB125-50 50

C96SDB125-80 80

C96SDB125-100 100

C96SDB125-125 125

C96SDB125-160 160

C96SDB125-200 • 200

C96SDB125-250 250

C96SDB125-320 320

C96SDB125-400 400

C96SDB125-500 500

Kun tilaat matalakitkasylinterin, lisää ”Y” C96:n jälkeen (esim. C96YDB…).

C96 – tarvikkeet/kiinnikkeet
Katso kuvat ja taulukot CP96:n kohdalta.

Kun tilaat läpimenevällä männänvarrella varustetun sylinterin, lisää 
iskunpituuden jälkeen ”W” (esim. C96SDB32-250CW).

Kun tilaat pyörimättömällä männänvarrella varustetun sylinterin, lisää ”K” 
C96:n jälkeen (esim. C96KDB…).

Katso myös yleisimmät erikoisversiot tämän luvun lopussa.
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Lineaarijohde ISO-sylintereille CP96 ja C96
GUM

Tuotekoodi Iskunpituus Sylinterin halkaisija

GUM(F)32-25 25 mm

32 mm

GUM(F)32-50 50 mm

GUM(F)32-80 80 mm

GUM(F)32-100 100 mm

GUM(F)32-125 125 mm

GUM(F)32-160 160 mm

GUM(F)32-200 200 mm

GUM(F)32-250 250 mm

GUM(F)32-320 320 mm

GUM(F)32-400 400 mm

GUM(F)32-500 500 mm

GUM(F)40-25 25 mm

40 mm

GUM(F)40-50 50 mm

GUM(F)40-80 80 mm

GUM(F)40-100 100 mm

GUM(F)40-125 125 mm

GUM(F)40-160 160 mm

GUM(F)40-200 200 mm

GUM(F)40-250 250 mm

GUM(F)40-320 320 mm

GUM(F)40-400 400 mm

GUM(F)40-500 500 mm

GUM(F)50-25 25 mm

50 mm

GUM(F)50-50 50 mm

GUM(F)50-80 80 mm

GUM(F)50-100 100 mm

GUM(F)50-125 125 mm

GUM(F)50-160 160 mm

GUM(F)50-200 200 mm

GUM(F)50-250 250 mm

GUM(F)50-320 320 mm

GUM(F)50-400 400 mm

GUM(F)50-500 500 mm

Tuotekoodi Iskunpituus Sylinterin halkaisija

GUM(F)63-25 25 mm

63 mm

GUM(F)63-50 50 mm

GUM(F)63-80 80 mm

GUM(F)63-100 100 mm

GUM(F)63-125 125 mm

GUM(F)63-160 160 mm

GUM(F)63-200 200 mm

GUM(F)63-250 250 mm

GUM(F)63-320 320 mm

GUM(F)63-400 400 mm

GUM(F)63-500 500 mm

GUM(F)80-25 25 mm

80 mm

GUM(F)80-50 50 mm

GUM(F)80-80 80 mm

GUM(F)80-100 100 mm

GUM(F)80-125 125 mm

GUM(F)80-160 160 mm

GUM(F)80-200 200 mm

GUM(F)80-250 250 mm

GUM(F)80-320 320 mm

GUM(F)80-400 400 mm

GUM(F)80-500 500 mm

GUM(F)100-25 25 mm

100 mm

GUM(F)100-50 50 mm

GUM(F)100-80 80 mm

GUM(F)100-100 100 mm

GUM(F)100-125 125 mm

GUM(F)100-160 160 mm

GUM(F)100-200 200 mm

GUM(F)100-250 250 mm

GUM(F)100-320 320 mm

GUM(F)100-400 400 mm

GUM(F)100-500 500 mm

• Kestää sivuttaiskuormitusta 
• Estää tarkasti pyörimisen 
• Kysy kuulalaakeroitua johdetta (GUL) SMC:ltä
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ISO-sidepulttisylinteri [ISO 6431] 
C95

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.) 0,05-1 MPa (0,5-10 bar)

Männän nopeus 50-500 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C (ilman magneettia: –10 ... 70 °C)

Vaimennus Ilmavaimennus

Liitäntäkoko
Ø160-200: G3/4”  
Ø250: G1”

• Vakiorakenne ulkopuolisilla sidepulteilla, mitat ISO 6431/VDMA 24562 mukaiset 
• Sylinterin halkaisijat ø160–250 mm
• Laaja valikoima kiinnikkeitä ja lisävarusteita

Sylinterin halkaisija 160 
Männänvarren pään kierre M36x2 (iskunpit. maks. 1600 mm)

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

C95SDB160-25 25

C95SDB160-50  50

C95SDB160-80  80

C95SDB160-100  • 100

C95SDB160-125  • 125

C95SDB160-160  160

C95SDB160-200  • 200

C95SDB160-250  • 250

C95SDB160-320  • 320

C95SDB160-400  • 400

C95SDB160-500  • 500

Sylinterin halkaisija 200 
Männänvarren pään kierre M36x2 (iskunpit. maks. 2000 mm)

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

C95SDB200-25 25

C95SDB200-50  50

C95SDB200-80  80

C95SDB200-100  • 100

C95SDB200-125  125

C95SDB200-160  160

C95SDB200-200  • 200

C95SDB200-250  250

C95SDB200-320  320

C95SDB200-400  400

C95SDB200-500  500

Sylinterin halkaisija 250 
Männänvarren pään kierre M42 x 2 (iskunpit. maks. 2400 mm)

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

C95SDB250-25 25

C95SDB250-50  50

C95SDB250-80  80

C95SDB250-100  100

C95SDB250-125  125

C95SDB250-160  160

C95SDB250-200  200

C95SDB250-250  250

C95SDB250-320  320

C95SDB250-400  400

C95SDB250-500  500
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C95 – tarvikkeet/kiinnikkeet

Kiinnikkeet ja kytkimet

Sylinteri 
halkai-

sija 
[mm]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

Jalka-
kiinnike  
(2 kpl)

Laippa-
kiinnike

Taka-
korvake  

(sopii kiin-
nikkeeseen 

D)

Takahaaruk-
kakiinnike 

(sopii 
kiinnikkeeseen 
C, sis. akselin)

Takanivel-
korvake

Laippa-
kiinnike, 
kulma

Männän-
varren 

nivelkytkin 

Männän- 
varren 

haarukka-
kytkin  

(sis. akselin)

Männänvarren 
tasauskytkin

Vastusvasta-
venttiili, in-line

Tunnist. 
kiinnitys-
korvake

160 L5160 F5160 C5160 D5160 CS5160 LF5160 KJ36D • GKM35-54 JA160-36-200 • AS500-06 • BS5-160 •

200 L5200 F5200 C5200 D5200 CS5200 LF5200 KJ36D • GKM35-54 JA160-36-200 • AS500-06 • BS5-160 •

250 L5250 F5250 C5250 D5250 CS5250 – KJ42D GKM40-84 – AS600-10 • BT-20 •

Kiinnikkeiden (9–12) mukana toimitetaan kiinnityspultit

Tunnistimet - 24 VDC Ø160-200 ⑫

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros (A-koodi)

Tunnistimet - 24 VDC Ø250 ⑫

Tuotekoodi Tyyppi

D-A54L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A54SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-F5PL • Puolijohde PNP, 3 m kaapeli

D-F5PSAPC • Puolijohde PNP, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-F5PSDPC • Puolijohde PNP, LED, 0,5m kaapeli, M12-pistoke uros

Vastusvastaventtiilit
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Kompaktisylinteri
CQS

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.)
Ø12-16: 0,07-1 MPa (0,7-10 bar)
Ø20-25: 0,05-1 MPa (0,5-10 bar)

Männän nopeus 50-500 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus valinnaisena

• Joustava tunnistimen asennus 3 tai 4 sivulle.
• Tunnistin täysin integroitu runkoon
• Nelikulmainen putki antaa täyden vapauden projektisuunnitteluun
• Läpimenevät reiät/kierre molemmissa päissä (vakiona)

Vakiosylinteri, kaksitoiminen, ilman magneettia

Tuotekoodi
Halkaisija 

[mm]
Iskunpituus [mm]

Liitäntä-
koko

Männänvarren pään 
kierre (sisäkierre)

Piirrosmerkki

CQSB12-□D • 12
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200

M5
M4x0,7

CQSB16-□D • 16 M5

CQSB20-□D • 20 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 M5

M6x1
CQSB25-□D • 25

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 
250, 300

M5

□ Iskunpituus

Vakiosylinteri, kaksitoiminen, sisäinen magneetti

Tuotekoodi
Halkaisija 

[mm]
Iskunpituus [mm]

Liitäntä-
koko

Männänvarren pään 
kierre (sisäkierre)

Piirrosmerkki

CDQSB12-□D • 12
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200

M5
M4x0,7

CDQSB16-□D • 16 M5

CDQSB20-□D • 20 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 M5

M6x1
CDQSB25-□D • 25

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 
250, 300

M5

□ Iskunpituus

Kiinnikkeet ja kytkimet

Sylinteri halkaisija [mm] Jalkakiinnike 1) Kompakti jalkakiinn. 1) Laippakiinnike Haarukkakiinnike 2) Nivelhaarukkakiinnike

12 CQS-L012 • CQS-LC012 CQS-F012 • CQS-D012 • CQ-C012

16 CQS-L016 • CQS-LC016 CQS-F016 • CQS-D016 • CQ-C016

20 CQS-L020 • CQS-LC020 CQS-F020 • CQS-D020 • CQ-C020

25 CQS-L025 • CQS-LC025 CQS-F025 • CQS-D025 • CQ-C025

1) Tilaa 2 kpl per sylinteri, kun tarvitset jalka- tai kompaktin jalkakiinnikkeen.
2) Haarukkakiinnikkeen pakkaus sisältää akselin ja lukkorenkaan. 

Pakkaukset sisältävät seuraavat osat: Jalka-, laippakiinnike: Runkokiinnityspultti 
Haarukkakiinnike: Akseli, C-lukkorengas akselille, runkokiinnityspultti

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-A93SDPC Reed, LED, M12-pistoke 0,5 m uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi

Sylinteriversio suuremmalle sivuttaiskuormalle

CQS□S

• CQS□S -versiossa sallittu kuormitus männänvarren päässä on kaksinkertainen tavalliseen CQS-sarjaan verrattuna

Esimerkki: Kompaktisylinteri ø12, iskunpituus 20 mm, magneetilla, kaksitoiminen, kumivaimennus CDQSBS12-20DC
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Kompaktisylinteri
CQ2

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksi- ja yksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.) 0,01-1 MPa (0,1-10 bar)

Männän nopeus
50-500 mm/s 
(Ø180-200: 20-400 mm/s)

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus valinnaisena (vakiona mallissa Ø125-200)

• Joustava tunnistimen asennus 2 tai 4 sivulle.
• Tunnistin täysin integroitu runkoon
• Läpimenevät reiät/kierre molemmissa päissä

Kaksitoiminen, ilman magneettia, läpimenevät kiinnitysreiät (B), (Ø125–200: kierteitetyt ja läpimenevät kiinnitysreiät (B))

Tuotekoodi
Halkaisija 

[mm]
Iskunpituus [mm] Liitäntäkoot

Männänvarren pään 
kierre (sisäkierre)

Piirrosmerkki

CQ2B12-□D • 12
5, 10, 15, 20, 25, 30

M5 M3x0,5

CQ2B16-□D • 16 M5 M4x0,7

CQ2B20-□D • 20 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50

M5 M5x0,8

CQ2B25-□D • 25 M5 M6x1

CQ2B32TF-□DZ • 32 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
Iskunpituus 5 mm: 

M5 Muut: G1/8 M8x1,25

CQ2B40TF-□DZ • 40 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 G1/8

CQ2B50TF-□DZ • 50

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

G1/4
M10x1,5

CQ2B63TF-□DZ • 63 G1/4

CQ2B80TF-□DZ • 80 G3/8 M16x2

CQ2B100TF-□DZ • 100 G3/8 M20x2,5

CQ2B125TF-□DCZ • 125
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 

100, 125, 150, 175, 200, 250, 300
G3/8

M22x2,5
CQ2B140TF-□DCZ 140

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 
100, 125, 150, 175, 200, 250, 300

G3/8

CQ2B160TF- □DCZ 160 G3/8

M24x3CQ2B180TF-□DCZ 180 G1/2

CQ2B200TF-□DCZ 200

□ Iskunpituus     M: männänvarren pään ulkokierre, lisää tuotekoodin loppuun, esim.: CQ2B12-5DM CQ2B32TF-5DMZ

Kaksitoiminen, magneetilla, läpimenevät kiinnitysreiät (B), (Ø125–200: kierteitetyt ja läpimenevät kiinnitysreiät (B))

Tuotekoodi
Halkaisija 

[mm]
Iskunpituus [mm] Liitäntäkoot

Männänvarren pään 
kierre (sisäkierre)

Piirrosmerkki

CDQ2B12-□DZ • 12
5, 10, 15, 20, 25, 30

M5 M3x0,5

CDQ2B16-□DZ • 16 M5 M4x0,7

CDQ2B20-□DZ • 20
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,40, 45, 50

M5 M5x0,8

CDQ2B25-□DZ • 25 M5 M6x1

CDQ2B32TF-□DZ • 32
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

Iskunpituus 5 mm: 
M5 Muut: G1/8 M8x1,25

CDQ2B40TF-□DZ • 40 G1/8

CDQ2B50TF-□DZ • 50

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

G1/4
M10x1,5

CDQ2B63TF-□DZ • 63 G1/4

CDQ2B80TF-□DZ • 80 G3/8 M16x2

CDQ2B100TF-□DZ • 100 G3/8 M20x2,5

CDQ2B125TF-□DCZ • 125
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 

100, 125, 150, 175, 200, 250, 300
G3/8

M22x2,5
CDQ2B140TF-□DCZ • 140

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 
100, 125, 150, 175, 200, 250, 300

G3/8

CDQ2B160TF-□DCZ • 160
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 

100, 125, 150, 175, 200, 250, 300
G3/8

M24x3CDQ2B180TF-□DCZ • 180
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 

100, 125, 150, 175, 200, 250, 300
G1/2

CDQ2B200TF-□DCZ • 200
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 

100, 125, 150, 175, 200, 250, 300
G1/2

□ Iskunpituus     M: männänvarren pään ulkokierre, lisää tuotekoodin loppuun, esim.: CDQ2B12-5DMZ
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Kaksitoiminen, ilman magneettia, kierteitetyt ja läpimenevät kiinnitysreiät (A)

Tuotekoodi
Halkaisija 

[mm]
Iskunpituus [mm] Liitäntäkoot

Männänvarren pään 
kierre (sisäkierre)

Piirrosmerkki

CQ2A12-□D • 12
5, 10, 15, 20, 25, 30

M5 M3x0,5

CQ2A16-□D • 16 M5 M4x0,7

CQ2A20-□D • 20 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,40, 45, 50 M5 M5x0,8

CQ2A25-□D • 25 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,40, 45, 50 M5 M6x1

CQ2A32TF-□DZ • 32 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
Iskunpituus 5 

mm: M5 
Muut: G1/8 M8x1,25

CQ2A40TF-□DZ • 40 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 G1/8

CQ2A50TF-□DZ • 50 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 G1/4
M10x1,5

CQ2A63TF-□DZ • 63 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 G1/4

CQ2A80TF-□DZ 80
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

G3/8 M16x2

CQ2A100TF-□DZ 100 G3/8 M20x2,5

M: männänvarren pään ulkokierre, lisää tuotekoodin loppuun, esim.: CQ2A12-5DM CQ2A32TF-5DMZ

Kaksitoiminen, magneetilla, kierteitetyt ja läpimenevät kiinnitysreiät (A)

Tuotekoodi
Halkaisija 

[mm]
Iskunpituus [mm] Liitäntäkoot

Männänvarren pään 
kierre (sisäkierre)

Piirrosmerkki

CDQ2A12-□DZ • 12 5, 10, 15, 20, 25, 30 M5 M3x0,5

CDQ2A16-□DZ • 16 5, 10, 15, 20, 25, 30 M5 M4x0,7

CDQ2A20-□DZ • 20 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 M5 M5x0,8

CDQ2A25-□DZ 25 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 M5 M6x1

CDQ2A32TF-□DZ • 32 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
Iskunpituus 5 mm:  

M5 
Muut: G1/8 M8x1,25

CDQ2A40TF-□DZ • 40 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 G1/8

CDQ2A50TF-□DZ • 50 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 G1/4
M10x1,5

CDQ2A63TF-□DZ • 63 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 G1/4

CDQ2A80TF-□DZ • 80 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 G3/8 M16x2

CDQ2A100TF-□DZ 100 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 G3/8 M20x2,5

□ Iskunpituus
M: männänvarren pään ulkokierre, lisää tuotekoodin loppuun, esim.: CDQ2A12-5DMZ

Kaksitoiminen, läpimenevä männänvarsi, magneetti

Tuotekoodi
Halkaisija

 [mm]
Iskunpituus [mm] Liitäntäkoot

Männänvarren pään 
kierre (sisäkierre)

Piirrosmerkki

CDQ2WB12-□DZ 12 5, 10, 15, 20, 25, 30 M5 M3x0,5

CDQ2WB16-□DZ • 16 5, 10, 15, 20, 25, 30 M5 M4x0,7

CDQ2WB20-□DZ • 20 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50

M5 M5x0,8

CDQ2WB25-□DZ • 25 M5 M6x1

CDQ2WB32TF-□DZ • 32 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40, 45, 50, 75, 100

Iskunpituus 5 mm: 
M5 

Muut: G1/8 M8x1,25

CDQ2WB40TF-□DZ • 40 G1/8

CDQ2WB50TF-□DZ • 50 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 G1/4
M10x1,5

CDQ2WB63TF-□DZ • 63 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 G1/4

CDQ2WB80TF-□DZ • 80 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 G3/8 M16x2

CDQ2WB100TF-□DZ 100 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 G3/8 M20x2,5

CDQ2WB125TF-□DCZ 125

10, 20, 30, 40, 50, 75,
100, 125, 150, 175, 200,

250, 300

G3/8
M22x2,5

CDQ2WB140TF-□DCZ 140 G3/8

CDQ2WB160TF-□DCZ 160 G3/8

M24x3CDQ2WB180TF-□DCZ 180 G1/2

CDQ2WB200TF-□DCZ 200 G1/2

□ Iskunpituus
Pidempiä iskunpituuksia pyydettäessä
Ilman magneettia: jätä D pois, esim.: CQ2WB12-5DZ M: männänvarren pään ulkokierre, lisää tuotekoodin loppuun, esim.: CDQ2WB12-5DM
Läpimenevät kiinnitysreiät (B) (Ø125-200 läpimenevät ja kierteitetyt kiinnitysreiät).
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Aksiaalinen putkitus 
(keskitetyt putket)

Suuremmalle 
sivuttaiskuormalle

Päätyasennon lukituksella Vesitiivis

Yksitoiminen, normaalisti sisällä, ilman magneettia, läpimenevät kiinnitysreiät (B)

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Iskunpituus 

[mm]
Liitäntäkoot

Männänvarren pään 
kierre (sisäkierre)

Piirrosmerkki

CQ2B12-□S • 12
5, 10

M5

M3x0,5

 

CQ2B16-□S • 16 M4x0,7

CQ2B20-□S • 20
5, 10

M5x0,8

CQ2B25-□S • 25 M6x1

CQ2B32TF-□SZ • 32 5, 10
Iskunpituus 5 mm: M5 

Muut: G1/8 M8x1,25

CQ2B40TF-□SZ • 40 5, 10 G1/8

CQ2B50TF-□SZ • 50 10, 20 G1/4 M10x1,5

□ Iskunpituus 
M: männänvarren pään ulkokierre, lisää tuotekoodin loppuun, esim.: CQ2B12-5SM 
Läpimenevät kiinnitysreiät (B)

Yksitoiminen, normaalisti ulkona, ilman magneettia, läpimenevät kiinnitysreiät (B)

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Iskunpituus 

[mm]
Liitäntäkoot

Männänvarren pään 
kierre (sisäkierre)

Piirrosmerkki

CQ2B12-□T • 12
5, 10

M5

M3x0,5

CQ2B16-□T • 16 M4x0,7

CQ2B20-□T • 20
5, 10

M5x0,8

CQ2B25-□T • 25 M6x1

CQ2B32TF-□TZ • 32 5, 10
Iskunpituus 5 mm:  

M5 Muut: G1/8 M8x1,25

CQ2B40TF-□TZ • 40 5, 10 G1/8

CQ2B50TF-□TZ • 50 10, 20 G1/4 M10x1,5

M: männänvarren pään ulkokierre, lisää tuotekoodin loppuun, esim.: CQ2B12-5TM 
Läpimenevät kiinnitysreiät (B)

Yksitoiminen, normaalisti sisällä, magneetti, läpimenevät kiinnitysreiät (B)

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Iskunpituus 

[mm]
Liitäntäkoot

Männänvarren pään 
kierre (sisäkierre)

Piirrosmerkki

CDQ2B12-□SZ 12

5, 10

M5 M3x0,5

CDQ2B16-□SZ 16 M5 M4x0,7

CDQ2B20-□SZ 20 M5 M5x0,8

CDQ2B25-□SZ 25 M5 M6x1

CDQ2B32TF-□SZ 32
Iskunpituus 5 mm: M5 

Muut: G1/8 M8x1,25

CDQ2B40TF-□SZ 40 G1/8

CDQ2B50TF-□SZ 50 10, 20 G1/4 M10x1,5

Muut versiot

Kysy lisätietoja SMC:ltä.



To
im

ila
it

te
et

2Toimilaitteet

• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 163

M: männänvarren pään ulkokierre, lisää tuotekoodin loppuun, esim.: CDQ2B12-5SMZ 
Läpimenevät kiinnitysreiät (B)

Yksitoiminen, normaalisti ulkona, magneetti, läpimenevät kiinnitysreiät (B)

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Iskunpituus [mm] Liitäntäkoot

Männänvarren pään 
kierre (sisäkierre)

Piirrosmerkki

CDQ2B12-□TZ 12

5, 10

M5 M3x0,5

CDQ2B16-□TZ 16 M5 M4x0,7

CDQ2B20-□TZ 20 M5 M5x0,8

CDQ2B25-□TZ 25 M5 M6x1

CDQ2B32TF-□TZ 32
Iskunpituus 5 mm: M5 

Muut: G1/8 M8x1,25

CDQ2B40TF-□TZ 40 G1/8

CDQ2B50TF-□TZ 50 10, 20 G1/4 M10x1,5

□ Iskunpituus
M: männänvarren pään ulkokierre, lisää tuotekoodin loppuun, esim.: CDQ2B12-5TMZ

Pyörimätön männänvarsi, kaksitoiminen, magneetti, läpimenevät kiinnitysreiät (B)

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Iskunpituus [mm] Liitäntäkoot

Männänvarren pään 
kierre (sisäkierre)

Piirrosmerkki

CDQ2KB12-□DCZ • 12
5, 10, 15, 20, 25, 30

M5 M3x0,5

CDQ2KB16-□DZ • 16 M5 M4x0,7

CDQ2KB20-□DZ • 20
5, 10, 15, 20, 25, 
30, 35, 40, 45, 50

M5 M5x0,8

CDQ2KB25-□DZ • 25
5, 10, 15, 20, 25, 
30, 35, 40, 45, 50

M5 M6x1

CDQ2KB32TF-□DZ • 32
5, 10, 15, 20, 25, 
30, 35, 40, 45, 50, 

75, 100

Iskunpituus 5 mm: M5 
Muut: G1/8

M8x1,25

CDQ2KB40TF-□DZ • 40
5, 10, 15, 20, 25, 
30, 35, 40, 45, 50, 

75, 100
G1/8

CDQ2KB50TF-□DZ • 50
10, 15, 20, 25, 30, 

35, 40, 45, 50,  
75, 100

G1/4

M10x1,5

CDQ2KB63TF-□DZ • 63
10, 15, 20, 25, 30, 

35, 40, 45, 50,  
75, 100

G1/4

□ Iskunpituus
Ilman magneettia: jätä D pois, esim.: CQ2KB12-5DCZ
M: männänvarren pään ulkokierre, lisää tuotekoodin loppuun, esim.: CDQ2KB16-5DMZ
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Kiinnikkeet ja kytkimet (kaikki varastotuotteita •)

Sylinterin halkaisija [mm]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Akseli 
 

(sis. 
lukko-

renkaat)

Laippa-
kiinnike 

 
(sis. 

runkokiin-
nityspultit)

Haarukkakiinnike 
 

(sis. akselin, 
lukkorenkaat ja 

runkokiinnityspultit)

Jalka-
kiinnike*  

 
(sis. runko-

kiinnityspultit)

Kompakti 
jalkakiinnike* 

 
(sis. runko-

kiinnityspultit)

Nivelkytkin 
 

(ulko- 
kierteeseen)

Haarukka-
kytkin 

 
(ulkokier-
teeseen  

sis. akselin ja 
lukkorenkaat)

Kytkin 
 

(sisä-
kierteeseen)

Männänvar-ren 
mutteri  

 
(männänvarren 
pään ulkokier-

teeseen)

12
Ilman magneettia IY-

G012
CQ-F012 CQ-D012

CQ-L012 CQ-LC012
I-G012 Y-G012 — NTJ-015A

Magneetti CQ-LZ12 CQ-LCZ12

16
Ilman magneettia

IY-J015 CQ-F016 CQ-D016
CQ-L016 CQ-LC016

I-G016 Y-G016 — NT-015A
Magneetti CQ-LZ16 CQ-LCZ16

20
Ilman magneettia

IY-G02 CQ-F020 CQ-D020
CQ-L020 CQ-LC020

I-G02 Y-G02 — NT-02
Magneetti CQ-LZ20 CQ-LCZ20

25
Ilman magneettia

IY-G03 CQ-F025 CQ-D025
CQ-L025 CQ-LC025

I-G03 Y-G03 — NT-03
Magneetti CQ-LZ25 CQ-LCZ25

32
IY-G04

CQ-F032 CQ-D032 CQ-L032 CQ-LC032
I-G04 Y-G04 YU-03 NT-04

40 CQ-F040 CQ-D040 CQ-L040 CQ-LC040

50
IY-G05

CQ-F050 CQ-D050 CQ-L050 CQ-LC050
I-G05 Y-G05 YU-05 NT-05

63 CQ-F063 CQ-D063 CQ-L063 CQ-LC063

80 IY-G08 CQ-F080 CQ-D080 CQ-L080 CQ-LC080 I-G08 Y-G08 YU-08 NT-08

100 IY-G10 CQ-F100 CQ-D100 CQ-L100 CQ-LC100 I-G10 Y-G10 YU-10 NT-10

* Vakiomalli magneetilla, halkaisija 12–25; tilaa vain 1 kpl. Muihin; tilaa 2 kpl
Jos käytät erillisiä kiinnikkeitä, valitse sylinteri kierteitetyillä kiinnitysrei’illä (A)
Jos tilaat sylinterin asennetuilla kiinnikkeillä nro 2, 4 ja 5, männänvarsi on hiukan pidempi.  
Koskee myös ladattavia CAD-malleja nykyisillä kiinnikkeillä.

CQ2 - tarvikkeet/kiinnikkeet

Vastusvastaventtiilit

⑱

⑯

⑲
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Kiinnikkeet ja kytkimet (kaikki varastotuotteita •)

Sylinterin 
halkaisija 

[mm]

⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ 

A-mallinen 
kiinnitys-
korvake 

kytkimelle

B-mallinen 
kiinnitys-korvake 

kytkimelle

Tasauskytkin 
ulkokierteeseen

Tasauskytkin 
sisäkierteeseen

Nivelhaarukkakiinnike

12 — — JA15-5-080 JB12-3-050 CQ-C012

16 — — JA15-6-100 JB16-4-070 CQ-C016

20 — — JA20-8-125 JB20-5-080 CQ-C020

25 — — JA30-10-125 JB25-6-100 CQ-C025

32
YA-03 YB-03 JA40-14-150 JB40-8-125

CQ-C032

40 CQ-C040

50
YA-05 YB-05 JA63-18-150 JB63-10-150

CQ-C050

63 CQ-C063

80 YA-08 YB-08 JA80-22-150 JB80-16-200 CQ-C080

100 YA-10 YB-10 JA100-26-150 JB100-20-250 CQ-C100

1) Vakiomallit tunnistimella, halkaisija 12–25; tilaa vain 1 kpl. Muihin; tilaa 2 kpl

Tunnistimet - 24 VDC ⑱

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi

Virtausventtiilit (kaikki varastotuotteita •)

Liitäntä-
koko

Sylinterin 
halkaisija 

[mm]
ø putki

⑲ ⑮ ⑯

Vastusvastaventtiili, 
kulmamalli

Vastusvastaventtiili, yleismalli Ilmansäästöventtiili, 
paine

Ilmansäästöventtiili, 
virtaus

Tuotekoodi Tuotekoodi Tuotekoodi Tuotekoodi

M5x0,8
12, 16, 
20, 25

3,2 AS1201F-M5-23A AS1301F-M5-23A — —

4 AS1201F-M5-04A AS1301F-M5-04A — —

6 AS1201F-M5-06A AS1301F-M5-06A — —

1/8 32*, 40

3,2 AS2201F-01-23SA AS2301F-01-23SA — —

4 AS2201F-01-04SA AS2301F-01-04SA — —

6 AS2201F-01-06SA AS2301F-01-06SA — —

8 AS2201F-01-08SA AS2301F-01-08SA — —

10 AS2201F-01-10SA — — —

1/4 50

3,2 AS2201F-02-23SA — — —

4 AS2201F-02-04SA AS2301F-02-04SA — —

6 AS2201F-02-06SA AS2301F-02-06SA ASR530F-02-06S ASQ530F-02-06S

8 AS2201F-02-08SA AS2301F-02-08SA ASR530F-02-08S ASQ530F-02-08S

10 AS2201F-02-10SA AS2301F-02-10SA ASR530F-02-10S ASQ530F-02-10S

12 AS3201F-02-12SA AS3301F-02-12SA ASR530F-02-12S ASQ530F-02-12S

1/4 63

6 AS3201F-02-06SA AS3301F-02-06SA ASR530F-02-06S ASQ530F-02-06S

8 AS3201F-02-08SA AS3301F-02-08SA ASR530F-02-08S ASQ530F-02-08S

10 AS3201F-02-10SA AS3301F-02-10SA ASR530F-02-10S ASQ530F-02-10S

12 AS3201F-02-12SA AS3301F-02-12SA ASR530F-02-12S ASQ530F-02-12S

3/8
80, 100, 
125, 140,

160

6 AS3201F-03-06SA AS3301F-03-06SA ASR530F-03-06S ASQ530F-03-06S

8 AS3201F-03-08SA AS3301F-03-08SA ASR530F-03-08S ASQ530F-03-08S

10 AS3201F-03-10SA AS3301F-03-10SA ASR630F-03-10S ASQ630F-03-10S

12 AS3201F-03-12SA AS3301F-03-12SA ASR630F-03-12S ASQ630F-03-12S

1/2 180, 200
10 AS4201F-04-10SA AS4301F-04-10SA ASR630F-04-10S ASQ630F-04-10S

12 AS4201F-04-12SA AS4301F-04-12SA ASR630F-04-12S ASQ630F-04-12S

* Iskunpituus 5 mm: liitäntä M5 
Kysy sopivat vastusvastaventtiilit SMC:ltä.

Liitäntä- 
koko

Sylinterin 
halkaisija [mm]

⑰

Vastusvastaventtiili, 
suora malli suurille 

virtauksille

3/8 100, 125, 140
AS420-F03

3/8 160

1/2 180, 200 AS420-F04
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Kompaktisylinteri [ISO 21287]
C55

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.) 0,05-1 MPa (0,5-10 bar) Ø20–Ø63 
0,03-1 MPa (0,3-10 bar) Ø80–Ø100

Männän nopeus 50-500 mm/s (Ø20–Ø63)  
50-300 mm/s (Ø80 ja Ø100)

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C (ilman magneettia: –10 ... 70 °C)

Vaimennus Kumivaimennus

• Sylinterin halkaisijat: ø20–ø100 mm
• Pienten tunnistimien asennus mahdollista kaikille neljälle sivulle

Kaksitoiminen, ilman magneettia 

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Iskunpituus [mm] Liitäntäkoko Männänvarren pään kierre (sisäk.) Piirrosmerkki

C55B20-□ • 20

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 60, 80, 100, 

125, 150

M5
M6x1

C55B25-□ • 25 M5

C55B32-□ • 32 G1/8
M8x1,25

C55B40-□ • 40 G1/8

C55B50-□ • 50 G1/8
M10x1,5

C55B63-□ • 63 G1/8

C55B80-□ • 80 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 
45, 50, 60, 80, 100, 125

G1/8
M12x1,75

C55B100-□ • 100 G1/8

□ Iskunpituus

Kaksitoiminen, männänvarren pään ulkokierre, ilman magneettia

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Iskunpituus [mm] Liitäntäkoko Männänvarren pään kierre (ulkok.) Piirrosmerkki

C55B20-□M • 20

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 60, 80, 100, 

125, 150

M5
M8x1,25

C55B25-□M • 25 M5

C55B32-□M • 32 G1/8
M10x1,25

C55B40-□M • 40 G1/8

C55B50-□M • 50 G1/8
M12x1,25

C55B63-□M • 63 G1/8

C55B80-□M • 80 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 
45, 50, 60, 80, 100, 125

G1/8
M16x1,5

C55B100-□M • 100 G1/8

□ Iskunpituus

Kaksitoiminen, magneetti

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Iskunpituus [mm] Liitäntäkoko Männänvarren pään kierre (sisäk.) Piirrosmerkki

CD55B20-□ • 20

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 60, 80, 100, 

125, 150

M5
M6x1

CD55B25-□ • 25 M5

CD55B32-□ • 32 G1/8
M8x1,25

CD55B40-□ • 40 G1/8

CD55B50-□ • 50 G1/8
M10x1,5

CD55B63-□ • 63 G1/8

CD55B80-□ • 80 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 
45, 50, 60, 80, 100, 125

G1/8
M12x1,75

CD55B100-□ • 100 G1/8

□ Iskunpituus

Kaksitoiminen, männänvarren pään ulkokierre, magneetti

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Iskunpituus [mm] Liitäntäkoko Männänvarren pään kierre (ulkok.) Piirrosmerkki

CD55B20-□M • 20

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 60, 80, 100, 

125, 150

M5
M8x1,25

CD55B25-□M • 25 M5

CD55B32-□M • 32 G1/8
M10x1,25

CD55B40-□M • 40 G1/8

CD55B50-□M • 50 G1/8
M12x1,25

CD55B63-□M • 63 G1/8

CD55B80-□M • 80 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 
45, 50, 60, 80, 100, 125

G1/8
M16x1,5

CD55B100-□M • 100 G1/8

□ Iskunpituus         Kysy muita iskunpituuksia SMC:ltä.

M: männänvarren pään 
ulkokierre
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Vastusvastaventtiilit

⑬ ⑭

Kiinnikkeet ja kytkimet (kaikki varastotuotteita •)

Sylinteri 
halkai-

sija 
[mm]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

Jalka-
kiinnike 

Yksittäinen, 
sis. 2 
ruuvia

Laippa-
kiinnike (sis. 

4 ruuvia)

Taka-
korvake (sis. 

4 ruuvia)

Nivelkytkin 
ulkokier-
teeseen 

(ISO 8139)

Haarukka-
kytkin 

ulkokier-
teeseen  

(ISO 8140) 
(sis. pultin ja 
lukitussokan)

Tasauskytkin 
ulkokier-
teeseen

Tasauskytkin 
sisäkier-
teeseen

Haarukka-
kiinnike 

(sis. pultin, 
lukitus-

sokan ja 4 
ruuvia)

Haarukka-
kiinnike 

(sis. pultin, 
lukitus-

sokan ja 4 
ruuvia)

Takanivel-
korvake 
(sis. 4 
ruuvia)

Kulma-
kiinnike  
taka-

haaruk-
kaan

Taka-
nivelkor-

vake, 
kulma

20 C55-L020 C55-F020 C55-C020 KJ8D GKM8-16 JA20-8-125 JB25-6-100 — — — — —

25 C55-L025 C55-F025 C55-C025 KJ8D GKM8-16 JA20-8-125 JB25-6-100 — — — — —

32 C55-L032 C55-F032 C55-C032 KJ10D GKM10-20 JA30-10-125 JB40-8-125 D5032 DS5032 CS5032 E5032 ES5032

40 C55-L040 C55-F040 C55-C040 KJ10D GKM10-20 JA30-10-125 JB40-8-125 D5040 DS5040 CS5040 E5040 ES5040

50 C55-L050 C55-F050 C55-C050 KJ12D GKM12-24 JA40-12-125 JB63-10-150 D5050 DS5050 CS5050 E5050 ES5050

63 C55-L063 C55-F063 C55-C063 KJ12D GKM12-24 JA40-12-125 JB63-10-150 D5063 DS5063 CS5063 E5063 ES5063

80 C55-L080 C55-F080 C55-C080 KJ16D GKM16-32 JA50-16-150 — D5080 DS5080 CS5080 E5080 ES5080

100 C55-L100 C55-F100 C55-C100 KJ16D GKM16-32 JA50-16-150 — D5100 DS5100 CS5100 E5100 ES5100

C55-□ vain C55-sarjaan, ei sovi muihin ISO-sylintereihin
C55-□ -kiinnikkeiden sijaan halkaisijoille 32-100 voidaan käyttää VDMA-kiinnikkeitä, ks. sivu 152

Virtausventtiilit (kaikki varastotuotteita •)

Sylinterin 
halkaisija 

[mm]

⑬ ⑭

Vastusvastaventtiili, kulmamalli Vastusvastaventtiili, yleismalli

ø putki Tuotekoodi ø putki Tuotekoodi

20, 25

3,2 AS1201F-M5-23A 3,2 AS1301F-M5-23A

4 AS1201F-M5-04A 4 AS1301F-M5-04A

6 AS1201F-M5-06A 6 AS1301F-M5-06A

32, 40, 
50, 

63, 80, 
100

3,2 AS2201F-01-23SA 3,2 AS2301F-01-23SA

4 AS2201F-01-04SA 4 AS2301F-01-04SA

6 AS2201F-01-06SA 6 AS2301F-01-06SA

8 AS2201F-01-08SA 8 AS2301F-01-08SA

10 AS2201F-01-10SA 10 —

Tunnistimet - 24 VDC  ⑮

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC •
Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m 
kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC •
Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m 
kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi

Tunnistimet

⑮

C55 - tarvikkeet/oheistuotteet
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Kompaktisylinteri ilmavaimennuksella
RQ

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.) 0,05-1 MPa (0,5-10 bar)

Männän nopeus 50-500 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C (ilman magneettia: –10 ... 70 °C)

Vaimennus Ilmavaimennus

Ilmaliitäntä

Ø20-25: M5x0,8; 
Ø32-40: G1/8”; 
Ø50-63: G1/4”; 
Ø80-100: G3/8”

• Ainutlaatuinen ilmavaimennusmekanismi ilman vaimenninrengasta
• Matala melutaso
• Minimaalinen pituuden lisäys, vain 2,5 mm – 13 mm vakiosylintereihin verrattuna
• Lähes kolminkertainen sallittu kineettinen energia vakiosylintereihin verrattuna
• Kiinnitys vaihtokelpoinen CQ2:n ja CQS:n kanssa
• Saatavana myös männänvarren pään ulkokierteellä

Sylinterin halkaisija 20 mm, männänvarren pään 
sisäkierre M5x0,8

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

RDQB20-15 • 15

RDQB20-20 • 20

RDQB20-25 • 25

RDQB20-30 • 30

RDQB20-40 • 40

RDQB20-50 • 50

Sylinterin halkaisija 25 mm, männänvarren pään 
sisäkierre M6x1,0

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

RDQB25-15 • 15

RDQB25-20 • 20

RDQB25-25 • 25

RDQB25-30 • 30

RDQB25-40 • 40

RDQB25-50 • 50

Sylinterin halkaisija 32 mm, männänvarren pään 
sisäkierre M8x1,25

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

RDQB32TF-20 • 20

RDQB32TF-25 • 25

RDQB32TF-30 • 30

RDQB32TF-40 • 40

RDQB32TF-50 • 50

RDQB32TF-75 • 75

RDQB32TF-100 • 100

Sylinterin halkaisija 40 mm, männänvarren pään 
sisäkierre M8x1,25

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

RDQB40TF-20 • 20

RDQB40TF-25 • 25

RDQB40TF-30 • 30

RDQB40TF-40 • 40

RDQB40TF-50 • 50

RDQB40TF-75 • 75

RDQB40TF-100 • 100

Sylinterin halkaisija 50 mm, männänvarren pään 
sisäkierre M10x1,5

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

RDQB50TF-30 • 30

RDQB50TF-40 • 40

RDQB50TF-50 • 50

RDQB50TF-75 • 75

RDQB50TF-100 • 100

Sylinterin halkaisija 63 mm, männänvarren pään 
sisäkierre M10x1,5

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

RDQB63TF-30 • 30

RDQB63TF-40 40

RDQB63TF-50 • 50

RDQB63TF-75 75

RDQB63TF-100 • 100
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Sylinterin halkaisija 80 mm, männänvarren pään 
sisäkierre M16x2,0

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

RDQB80TF-40 40

RDQB80TF-50 • 50

RDQB80TF-75 75

RDQB80TF-100 • 100

Sylinterin halkaisija 100 mm, männänvarren pään 
sisäkierre M20x2,5

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

RDQB100TF-40 40

RDQB100TF-50 • 50

RDQB100TF-75 75

RDQB100TF-100 • 100

Kiinnikkeet ja kytkimet

Sylinteri halkaisija [mm] Jalkakiinnike 1) Laippakiinnike Haarukkakiinnike Kompakti jalkakiinnike 1)

20 CQS-L020 • CQS-F020 • CQS-D020 • CQS-LC020

25 CQS-L025 • CQS-F025 • CQS-D025 • CQ-LC025

32 CQ-L032 • CQ-F032 • CQ-D032 • CQ-LC032

40 CQ-L040 • CQ-F040 • CQ-D040 • CQ-LC040

50 CQ-L050 • CQ-F050 • CQ-D050 • CQ-LC050

63 CQ-L063 • CQ-F063 • CQ-D063 • CQ-LC063

80 CQ-L080 • CQ-F080 • CQ-D080 • CQ-LC080

100 CQ-L100 • CQ-F100 CQ-D100 • CQ-LC100

1) Jalkakiinnike ja kompakti jalkakiinnike myydään yksittäin

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi
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Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Käyttöpaine 0,1–0,7 MPa (1-7 bar)

Männän nopeus 50-500 mm/s

Käyttölämpötila 5–60 °C

Vaimennus Kumivaimennus

• Erittäin kompakti ja kevyt
• Useita kiinnitysvaihtoehtoja
• Urat tunnistinta varten kaikilla neljällä sivulla

Kompaktisylinteri
JCQ

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M12-pistoke uros A-koodi
Tunnistimien asennus vaatii tietyn min. iskunpituuden. Ota yhteys SMC:hen.

Saatavana olevat sylinterin halkaisijat 12–100 mm

Tuotekoodi 
(magneetilla)

Halkaisija Iskunpituus Ilmaliitäntä
Männänvarren 
pään sisäkierre

JCDQ12-□ 12 5, 10, 15, 20, 25, 30 M3 M3x0,5

JCDQ16-□ 16 5, 10, 15, 20, 25, 30 M3 M3x0,5

JCDQ20-□ • 20 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 M5 M4x0,7

JCDQ25-□ • 25 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 M5 M5x0,8

JCDQ32-□ • 32 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 M5 M6x1,0

JCDQ40-□ • 40 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 M5 M8x1,25

JCDQ50TF-□ • 50 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 G1/8 M10x1,5

JCDQ63TF-□ • 63 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 G1/8 M10x1,5

JCQ vs. CQ
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Kompaktisylinteri johteella
CQM

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.)
Ø20-100: 0,1-1 MPa (1-10 bar) 
Ø12-16: 0,12-1 MPa (1,2-10 bar)

Männän nopeus
Ø12-40: 50-500 mm/s 
Ø50-100: 50-300 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C (ilman magneettia: -10 ... 70 °C)

Vaimennus Kumivaimennus

Ilmaliitäntä

Ø12-25: M5
Ø32-40: G1/8”
Ø50-63: G1/4”
Ø80-100: G3/8”

• Kestää 2–4 kertaa enemmän sivuttaiskuormaa (verrattuna CQ-sarjan kompaktisylintereihin). 
• Pyörimättömyys ±0,2° tai tarkempi. 
• Kuorma voidaan kiinnittää suoraan. 
• Yhteensopivat kiinnitysmitat CQS- ja CQ2-sarjojen kanssa.

Sylinterin halkaisija 12 mm

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

CDQMB12-5 • 5 mm

CDQMB12-10 • 10 mm

CDQMB12-15 • 15 mm

CDQMB12-20 • 20 mm

CDQMB12-25 • 25 mm

CDQMB12-30 • 30 mm

Sylinterin halkaisija 16 mm

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

CDQMB16-5 • 5 mm

CDQMB16-10 • 10 mm

CDQMB16-15 • 15 mm

CDQMB16-20 • 20 mm

CDQMB16-25 • 25 mm

CDQMB16-30 • 30 mm

Sylinterin halkaisija 20 mm

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

CDQMB20-5 • 5 mm

CDQMB20-10 • 10 mm

CDQMB20-15 • 15 mm

CDQMB20-20 • 20 mm

CDQMB20-25 • 25 mm

CDQMB20-30 • 30 mm

CDQMB20-35 • 35 mm

CDQMB20-40 • 40 mm

CDQMB20-45 • 45 mm

CDQMB20-50 • 50 mm

Sylinterin halkaisija 25 mm

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

CDQMB25-5 • 5 mm

CDQMB25-10 • 10 mm

CDQMB25-15 • 15 mm

CDQMB25-20 • 20 mm

CDQMB25-25 • 25 mm

CDQMB25-30 • 30 mm

CDQMB25-35 • 35 mm

CDQMB25-40 • 40 mm

CDQMB25-45 • 45 mm

CDQMB25-50 • 50 mm

Sylinterin halkaisija 32 mm

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

CDQMB32TF-5 • 5 mm 1)

CDQMB32TF-10 • 10 mm

CDQMB32TF-15 • 15 mm

CDQMB32TF-20 • 20 mm

CDQMB32TF-25 • 25 mm

CDQMB32TF-30 • 30 mm

CDQMB32TF-35 • 35 mm

CDQMB32TF-40 • 40 mm

CDQMB32TF-45 • 45 mm

CDQMB32TF-50 • 50 mm

CDQMB32TF-75 • 75 mm

CDQMB32TF-100 • 100 mm

1) Huomaa, että 5 mm iskunpituudella ilmaliitäntä on M5
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Sylinterin halkaisija 40 mm

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

CDQMB40TF-5 • 5 mm

CDQMB40TF-10 • 10 mm

CDQMB40TF-15 • 15 mm

CDQMB40TF-20 • 20 mm

CDQMB40TF-25 • 25 mm

CDQMB40TF-30 • 30 mm

CDQMB40TF-35 • 35 mm

CDQMB40TF-40 • 40 mm

CDQMB40TF-45 • 45 mm

CDQMB40TF-50 • 50 mm

CDQMB40TF-75 • 75 mm

CDQMB40TF-100 • 100 mm

Sylinterin halkaisija 50 mm

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

CDQMB50TF-10 • 10 mm

CDQMB50TF-15 • 15 mm

CDQMB50TF-20 • 20 mm

CDQMB50TF-25 • 25 mm

CDQMB50TF-30 • 30 mm

CDQMB50TF-35 • 35 mm

CDQMB50TF-40 • 40 mm

CDQMB50TF-45 • 45 mm

CDQMB50TF-50 • 50 mm

CDQMB50TF-75 • 75 mm

CDQMB50TF-100 • 100 mm

Sylinterin halkaisija 63 mm

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

CDQMB63TF-10 • 10 mm

CDQMB63TF-15 15 mm

CDQMB63TF-20 • 20 mm

CDQMB63TF-25 25 mm

CDQMB63TF-30 30 mm

CDQMB63TF-35 35 mm

CDQMB63TF-40 40 mm

CDQMB63TF-45 45 mm

CDQMB63TF-50 • 50 mm

CDQMB63TF-75 • 75 mm

CDQMB63TF-100 • 100 mm

Sylinterin halkaisija 80 mm

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

CDQMB80TF-10 10 mm

CDQMB80TF-15 15 mm

CDQMB80TF-20 • 20 mm

CDQMB80TF-25 25 mm

CDQMB80TF-30 30 mm

CDQMB80TF-35 35 mm

CDQMB80TF-40 • 40 mm

CDQMB80TF-45 45 mm

CDQMB80TF-50 • 50 mm

CDQMB80TF-75 • 75 mm

CDQMB80TF-100 • 100 mm

Sylinterin halkaisija 100 mm

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

CDQMB100TF-10 10 mm

CDQMB100TF-15 15 mm

CDQMB100TF-20 • 20 mm

CDQMB100TF-25 25 mm

CDQMB100TF-30 30 mm

CDQMB100TF-35 35 mm

CDQMB100TF-40 40 mm

CDQMB100TF-45 45 mm

CDQMB100TF-50 • 50 mm

CDQMB100TF-75 • 75 mm

CDQMB100TF-100 • 100 mm

Osittain varastotuote myös ilman magneettia, kysy SMC:ltä.

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi
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Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Käyttöpaine 0,1–0,7 MPa (1-7 bar)

Männän nopeus 50-500 mm/s

Käyttölämpötila 5–60 °C

Vaimennus Kumivaimennus

Ilmaliitäntä
Koko 12, 16: M3x0,5

Koko 20, 25: M5x0,8

• Integroitu johde yksinkertaistaa rakennetta ja helpottaa asennusta
• Suuri tarkkuus: sivuttaispoikkeama päätyasennossa ± 0,02 mm
• Keveiden työkappaleiden siirtoon, pysäytykseen tai paikoitukseen

Kompaktisylinteri tarkkuusjohteella
MXZ

Sylinterin halkaisija 12 mm

Tuotekoodi Iskunpituus (mm)

MXZ12-5 • 5

MXZ12-10 • 10

MXZ12-15 • 15

MXZ12-20 • 20

MXZ12-25 • 25

MXZ12-30 • 30
 

Sylinterin halkaisija 20 mm

Tuotekoodi Iskunpituus (mm)

MXZ20-5 • 5

MXZ20-10 • 10

MXZ20-15 • 15

MXZ20-20 • 20

MXZ20-25 • 25

MXZ20-30 • 30

MXZ20-35 • 35

MXZ20-40 • 40

MXZ20-45 • 45

MXZ20-50 • 50

Sylinterin halkaisija 16 mm

Tuotekoodi Iskunpituus (mm)

MXZ16-5 • 5

MXZ16-10 • 10

MXZ16-15 • 15

MXZ16-20 • 20

MXZ16-25 • 25

MXZ16-30 • 30
 

Sylinterin halkaisija 25 mm

Tuotekoodi Iskunpituus (mm)

MXZ25-5 • 5

MXZ25-10 • 10

MXZ25-15 • 15

MXZ25-20 • 20

MXZ25-25 • 25

MXZ25-30 • 30

MXZ25-35 • 35

MXZ25-40 • 40

MXZ25-45 • 45

MXZ25-50 • 50

Kiinnityspultti

Tuotekoodi

CQ-M3x35L •

CQ-M3x40L •

CQ-M3x45L •

CQ-M3x50L •

CQ-M3x55L •

CQ-M3x60L •

Huomaa: 1 kpl / pakkaus

Kiinnityspultti

Tuotekoodi

CQ-M3x40L •

CQ-M3x45L •

CQ-M3x50L •

CQ-M3x55L •

CQ-M3x60L •

CQ-M3x65 L •

CQ-M3x70 L •

CQ-M3x75 L •

CQ-M3x80 L •

CQ-M3x85 L •

Huomaa: 1 kpl / pakkaus

Kiinnityspultti

Tuotekoodi

CQ-M3x35L •

CQ-M3x40L •

CQ-M3x45L •

CQ-M3x50L •

CQ-M3x55L •

CQ-M3x60L •

Huomaa: 1 kpl / pakkaus

Kiinnityspultti

Tuotekoodi

CQ-M3x45L •

CQ-M3x50L •

CQ-M3x55L •

CQ-M3x60L •

CQ-M3x65 L •

CQ-M3x70 L •

CQ-M3x75 L •

CQ-M3x80 L •

CQ-M3x85 L •

CQ-M3x90 L •

Huomaa: 1 kpl / pakkaus

Liitäntäsivun vaihtamiseksi 
ota yhteys SMC:hen

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M12-pistoke uros A-koodi

Huomaa: Tunnistimien asennus vaatii tietyn min. iskunpituuden. Ota yhteys SMC:hen.
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Kompaktisylinteri ovaalimännällä
CQU

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.)
Ø20: 0,08-0,7 MPa (0,8-7 bar)
Ø25-40: 0,05-0,7 MPa (0,5-7 bar)

Männän nopeus 50-500 mm/s

Käyttölämpötila  -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus

Ilmaliitäntä M5

• 40 % kapeampi ovaalimännän ansiosta (verrattuna CQ2-sarjaan)
• Pyörimätön
• Tunnistimen asennus mahdollista 4 suunnasta
• Männänvarren päähän valittavissa ulko- tai sisäkierre

Halkaisija 20 mm, sisäkierre M5x0,8

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

CQUB20-5 • 5 

CQUB20-10 • 10 

CQUB20-15 • 15 

CQUB20-20 • 20 

CQUB20-25 • 25 

CQUB20-30 • 30 

CQUB20-35 • 35 

CQUB20-40 • 40 

CQUB20-45 • 45 

CQUB20-50 • 50 

Halkaisija 32 mm, sisäkierre M8x1,25

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

CQUB32-5 • 5 

CQUB32-10 • 10 

CQUB32-15 • 15 

CQUB32-20 • 20 

CQUB32-25 • 25 

CQUB32-30 • 30 

CQUB32-35 • 35 

CQUB32-40 • 40 

CQUB32-45 • 45 

CQUB32-50 • 50 

CQUB32-75 • 75 

CQUB32-100 • 100 

Halkaisija 25 mm, sisäkierre M5x0,8

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

CQUB25-5 • 5 

CQUB25-10 • 10 

CQUB25-15 • 15 

CQUB25-20 • 20 

CQUB25-25 • 25 

CQUB25-30 • 30 

CQUB25-35 • 35 

CQUB25-40 • 40 

CQUB25-45 • 45 

CQUB25-50 • 50 

Halkaisija 40 mm, sisäkierre M8x1,25

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

CQUB40-5 • 5 

CQUB40-10 • 10 

CQUB40-15 • 15 

CQUB40-20 • 20 

CQUB40-25 • 25 

CQUB40-30 • 30 

CQUB40-35 • 35 

CQUB40-40 • 40 

CQUB40-45 • 45 

CQUB40-50 • 50 

CQUB40-75 • 75 

CQUB40-100 • 100 

Huomaa: useimmat mallit ovat varastotuotteita myös 
männänvarren pään ulkokierteellä varustettuna
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Halkaisija 20 mm, ulkokierre M8x1,25

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

CQUB20-5M • 5

CQUB20-10M • 10

CQUB20-15M • 15

CQUB20-20M • 20

CQUB20-25M • 25

CQUB20-30M • 30

CQUB20-35M • 35

CQUB20-40M • 40

CQUB20-45M • 45

CQUB20-50M • 50

Halkaisija 32 mm, ulkokierre M12x1,25

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

CQUB32-5M • 5

CQUB32-10M • 10

CQUB32-15M • 15

CQUB32-20M • 20

CQUB32-25M • 25

CQUB32-30M • 30

CQUB32-35M • 35

CQUB32-40M • 40

CQUB32-45M • 45

CQUB32-50M • 50

CQUB32-75M • 75

CQUB32-100M • 100

Halkaisija 25 mm, ulkokierre M8x1,25

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

CQUB25-5M • 5

CQUB25-10M • 10

CQUB25-15M • 15

CQUB25-20M • 20

CQUB25-25M • 25

CQUB25-30M • 30

CQUB25-35M • 35

CQUB25-40M • 40

CQUB25-45M • 45

CQUB25-50M • 50

Halkaisija 40 mm, ulkokierre M12x1,25

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm]

CQUB40-5M • 5

CQUB40-10M • 10

CQUB40-15M • 15

CQUB40-20M • 20

CQUB40-25M • 25

CQUB40-30M • 30

CQUB40-35M • 35

CQUB40-40M • 40

CQUB40-45M • 45

CQUB40-50M • 50

CQUB40-75M • 75

CQUB40-100M • 100

Pystyjalka

Tuotekoodi Sylinterin halkaisija

CQU-LR20 (varren puoli) 20 mm

CQU-LH20 (päädyn puoli) 20 mm

CQU-L25 25 mm

CQU-L32 32 mm

CQU-L40 40 mm

Sivuttaisjalka

Tuotekoodi Sylinterin halkaisija

CQU-MR20 (varren puoli) 20 mm

CQU-MH20 (päädyn puoli) 20 mm

CQU-M25 25 mm

CQU-M32 32 mm

CQU-M40 40 mm

Haarukkakiinnike

Tuotekoodi Sylinterin halkaisija

CQU-D20 20 mm

CQU-D25 25 mm

CQU-D32 32 mm

CQU-D40 40 mm

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi
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Ovaalimäntäsylinteri
MU

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.) 0,05-0,7 MPa (0,5-7 bar)

Männän nopeus 50-500 mm/s

Käyttölämpötila  -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus

Liitäntäkoko
Ø25: M5x0,8
Ø32-40: G1/8”
Ø50-63: G1/4”

• Pyörimätön
• Kompakti leveysmitta ovaalimännän ansiosta
• Tunnistimen asennus mahdollista 4 suunnasta
• Männänvarren päähän valittavissa ulko- tai sisäkierre
• Suuremmat sylinterin halkaisijat kuin CQU-sarjassa

Vakio, männänvarren pään sisäkierre

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Vakioiskunpituus [mm] Männänvarren pään kierre (sisäkierre)

MDUB25-□DZ • 25
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 

125, 150, 175, 200, 250, 300
M6x1

MDUB32TF-□DZ 32

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 
125, 150, 175, 200, 250, 300

M8x1,25
MDUB40TF-□DZ 40

MDUB50TF-□DZ 50
M10x1,5

MDUB63TF-□DZ 63

□ Iskunpituus
Kysy lisätietoja varastotuotteiden iskunpituuksista SMC:ltä. 
Jos haluat männänvarren pään ulkokierteen, lisää ”M”, esim. MDUB32TF-25DMZ

Läpimenevä männänvarsi, männänvarren pään sisäkierre

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Vakioiskunpituus [mm] Männänvarren pään kierre (sisäkierre)

MDUWB25-□DZ 25

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 
125, 150, 175, 200, 250, 300

M6x1

MDUWB32TF-□DZ 32
M8x1,25

MDUWB40TF-□DZ 40

MDUWB50TF-□DZ 50
M10x1,5

MDUWB63TF-□DZ 63

□ Iskunpituus
Jos haluat männänvarren pään ulkokierteen, lisää ”M”, esim. MDUB32TF-25DMZ

Kiinnikkeet ja kytkimet (kaikki varastotuotteita •)

Sylinterin halkaisija Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63

Jalkakiinnike 1) MU-L02 MU-L03 MU-L04 MU-L05 MU-L06

Laippakiinnike MU-F02 MU-F03 MU-F04 MU-F05 MU-F06

Takakorvake MU-C02 MU-C03 MU-C04 MU-C05 MU-C06

Haarukkakiinnike MU-D02 MU-D03 MU-D04 MU-D05 MU-D06
1) Jalkakiinnike myydään yksittäin

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi
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Vapaasti asennettava pienoissylinteri
CUJ

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksi- tai yksitoiminen

Männän nopeus 50-500 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C (ilman magneettia: -10 ... 70 °C)

• Helppo asentaa ilman erityisiä kiinnitysosia

• Erittäin kompakti ja kevyt
• Tunnistimen asennus mahdollista

Kaksitoiminen, ilman magneettia

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Iskunpituus [mm]

Liitäntä-
koko

Käyttöpaine 
(min./maks.) [MPa]

Männänvarren pään 
kierre (sisäkierre)

CUJB4-□D • 4 4, 6, 8,10, 15, 20

M3

0,15-0,7 (1,5-7 bar)

Ø 2mm (ulkokierre)

CUJB6-□D • 6 4, 6, 8,10, 15, 20, 25, 30 M2,5x0,45

CUJB8-□D • 8 4, 6, 8,10, 15, 20, 25, 30

M3x0,5CUJB10-□D • 10 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 0,1-0,7 (1-7 bar)

CUJB12-□D • 12
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 0,07-0,7 (0,7-7 bar)

CUJB16-□D • 16 M4x0,7

CUJB20-□D • 20 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 M5 0,05-0,7 (0,5-7 bar) M5x0,8

Kaksitoiminen, magneetti

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Iskunpituus [mm]

Liitäntä-
koko

Käyttöpaine 
(min./maks.) [MPa]

Männänvarren pään 
kierre (sisäkierre)

CDUJB6-□D • 6 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30

M3

0,15-0,7 (1,5-7 bar)
M2,5x0,45

CDUJB8-□D • 8 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30

M3x0,5CDUJB10-□D • 10 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 0,1-0,7 (1-7 bar)

CDUJB12-□D • 12
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 0,07-0,7 (0,7-7 bar)

CDUJB16-□D • 16 M4x0,7

CDUJB20-□D • 20 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 M5 0,05-0,7 (0,5-7 bar) M5x0,8
□ Iskunpituus
Yksitoiminen: vaihda ”S” ”D”:n tilalle, esim. CDUJB10-10S.
Iskunpituudet yksitoimisena: Ø4: Maks. 6 mm, Ø6: Maks. 8 mm, Ø8-20: Maks. 10 mm
Männänvarren pään kierteellä: Lisää ”M”, esim.: CDUJB10-10DM.

Tunnistimet – 24 VDC 

Tuotekoodi Tyyppi

D-F8BL • 2-joht. puolijohde, LED, 3 m kaap. 

D-F8PL • 3-joht. puolijohde PNP, LED, 3 m kaap.

D-F8PSAPC • 3-joht. puolijohde PNP, LED, 0,5 m kaap. + M8-urospistoke
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Vapaasti asennettava sylinteri tarkkuusjohteella
MXH

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttöpaine (min/maks.)
Ø6: 0,15-0,7 MPa (1,5-7 bar)
Ø10-16: 0,06-0,7 MPa (0,6-7 bar)
Ø20: 0,05-0,7 MPa (0,5-7 bar)

Männän nopeus 50-500 mm/s

Käyttölämpötila  -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus

Liitäntäkoko M5x0,8

Johdetyyppi Kuulalaakeroitu

• Sylinterin halkaisijat ø6–20 mm, iskunpituudet 60 mm asti
• Johdeyksikön ja toimilaitteen yhdistelmä
• Parempi vääntömomentin kesto
• Kompakti ja kevyt rakenne
• Kuulajohde takaa tarkan pyörimättömyyden

Sylinterin halkaisija 6 mm

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm] Paino [g]

MXH6-5Z • 5 61

MXH6-10Z • 10 66

MXH6-15Z • 15 75

MXH6-20Z • 20 80

MXH6-25Z • 25 88

MXH6-30Z • 30 93

MXH6-40Z • 40 107

MXH6-50Z • 50 120

MXH6-60Z • 60 134

Sylinterin halkaisija 10 mm

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm] Paino [g]

MXH10-5Z • 5 104

MXH10-10Z • 10 112

MXH10-15Z • 15 125

MXH10-20Z • 20 133

MXH10-25Z • 25 146

MXH10-30Z • 30 153

MXH10-40Z • 40 174

MXH10-50Z • 50 195

MXH10-60Z • 60 216

Sylinterin halkaisija 16 mm

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm] Paino [g]

MXH16-5Z • 5 194

MXH16-10Z • 10 204

MXH16-15Z • 15 222

MXH16-20Z • 20 232

MXH16-25Z • 25 250

MXH16-30Z • 30 260

MXH16-40Z • 40 288

MXH16-50Z • 50 316

MXH16-60Z • 60 343

Sylinterin halkaisija 20 mm

Tuotekoodi Vakioiskunpituus [mm] Paino [g]

MXH20-5Z 5 352

MXH20-10Z • 10 369

MXH20-15Z • 15 400

MXH20-20Z • 20 417

MXH20-25Z • 25 448

MXH20-30Z • 30 466

MXH20-40Z • 40 514

MXH20-50Z • 50 562

MXH20-60Z • 60 610

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi
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Vapaasti asennettava sylinteri
CU/CUK

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Männän nopeus 50-500 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C (ilman magneettia: -10 ... 70 °C)

Vaimennus Kumivaimennus

Liitäntäkoko
Ø6-25: M5x0,8; 
Ø32: G1/8”

• Helppo asentaa ilman erityisiä kiinnitysosia

Vakiorakenne

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Iskunpituus [mm]

Männänvarren pään 
kierre (ulkokierre)

Käyttöpaine (min./maks.) 
[MPa]

CDU6-□D 6
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 

50, 60

M3x0,5 0,12 - 0,7 (1,2-7 bar)

CDU10-□D 10 M4x0,7
0,06 - 0,7 (0,6-7 bar)

CDU16-□D 16 M5x0,8

CDU20-□D • 20
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 
50, 60, 70, 80, 90, 100

M6x1,0

0,05 - 0,7 (0,5-7 bar)CDU25-□D • 25
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 
50, 60, 70, 80, 90, 100

M8x1,25

CDU32TF-□D 32
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 
50, 60, 70, 80, 90, 100

M10x1,25

Pyörimätön männänvarsi

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Iskunpituus [mm]

Männänvarren pään 
kierre (ulkokierre)

Käyttöpaine (min./maks.) 
[MPa]

CDUK6-□D • 6 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 M3x0,5 0,15 - 0,7 (1,5-7 bar)

CDUK10-□D • 10 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 M4x0,7
0,10 - 0,7 (1-7 bar)

CDUK16-□D • 16 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 M5x0,8

CDUK20-□D • 20
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90, 100

M6x1,0

0,08 - 0,7 (0,8-7 bar)CDUK25-□D • 25
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 
50, 60, 70, 80, 90, 100

M8x1,25

CDUK32TF-□D 32
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 
50, 60, 70, 80, 90, 100

M10x1,25

□ Iskunpituus

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi
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Vapaasti asennettava sylinteri alipaineelle
ZCUK

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.)
Ø10-16: 0,13-0,7 MPa (1,3-7 bar) 
Ø20-32: 0,11-0,7 MPa (1,1-7 bar)

Männän nopeus 50-500 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C (ilman magneettia: -10 ... 70 °C)

Vaimennus Kumivaimennus

Liitäntäkoko
Ø10-25: M5x0,8
Ø32: G1/8”

• Imukuppien suora asennus onttoon, läpimenevään männänvarteen 
• Kiinteä alipaineliitäntä sylinterin takaosassa
• Ei häiritseviä putkia työkappaleen ympärillä

• Ei liikkuvia letkuja 
• Pyörimätön männänvarsi 
• Helppo asentaa ilman erityisiä kiinnitysosia

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Iskunpituus [mm]

Männänvarren pään 
kierre (ulkokierre)

Imukupit

ZCDUKC10-□D • 10 5, 10, 15, 20, 25, 30 M4x0,7

Katso alipaine-
tuotteiden 
kohdalta

ZCDUKC16-□D • 16 5, 10, 15, 20, 25, 30 M5x0,8

ZCDUKC20-□D • 20
5, 10, 15, 20, 25, 30, 

40, 50

M6x1,0

ZCDUKC25-□D • 25 M8x1,25

ZCDUKC32TF-□D • 32 M10x1,25

□ Iskunpituus

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi



To
im

ila
it

te
et

2Toimilaitteet

• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 181

Kompakti johdesylinteri
MGJ

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttöpaine (min/maks.) 0,15-0,7 MPa (1,5-7 bar)

Männän nopeus 50-500 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus

Johdetyyppi Liukulaakeroitu

• Pyörimättömyyden tarkkuus: ±0,1°
• Kaksi tunnistinta voidaan asentaa myös 5 mm iskunpituudella
• Sisäinen johdotus/putkitus yhteen suuntaan.

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Vakioiskunpituus [mm]* Liitäntäkoko

MGJ6-□ • 6 5, 10, 15
M3

MGJ10-□ • 10 5, 10, 15, 20

□ Iskunpituus
*) Väli-iskunpituuksia (1 mm välein) on saatavana pyydettäessä, ota yhteyttä SMC:hen.  
Tunnistimen asennus vaatii min. 4 mm iskunpituuden.

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-F8PL • 3-joht. puolijohde, PNP

D-F8BL • 2-joht. puolijohde
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Kompakti johdesylinteri, perusmalli
MGP

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttöpaine (min/maks.)
Ø12-16; 0,12-1 MPa (1,2-10 bar)  
Ø20-100; 0,1-1 MPa (1-10 bar)

Männän nopeus
Ø12-63: 50-500 mm/s  
Ø80-100: 50-400 mm/s 

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus

• Neljä asennusvaihtoehtoa 
• Kolme laakerityyppiä 
• Laaja valikoima versioita

Vakiosylinteri liukulaakerilla

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Vakioiskunpituus [mm] Liitäntäkoko

MGPM12-□Z • 12
10, 20, 30, 40, 50, 75, 

100, 125, 150, 175, 200, 250
M5

MGPM16-□Z • 16
10, 20, 30, 40, 50, 75, 

100, 125, 150, 175, 200, 250
M5

MGPM20TF-□Z • 20 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 
150, 175, 200, 250, 300, 350, 400

G1/8”

MGPM25TF-□Z • 25 G1/8”

MGPM32TF-□Z • 32
25, 50, 75, 100, 125,

150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
G1/8”

MGPM40TF-□Z • 40
25, 50, 75, 100, 125,

150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
G1/8”

MGPM50TF-□Z • 50
25, 50, 75, 100, 125,

150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
G1/4”

MGPM63TF-□Z • 63
25, 50, 75, 100, 125,

150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
G1/4”

MGPM80TF-□Z • 80
25, 50, 75, 100, 125,

150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
G3/8”

MGPM100TF-□Z • 100
25, 50, 75, 100, 125,

150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
G3/8”

□ Lisää haluttu iskunpituus

Vakiosylinteri kuulalaakerilla

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Vakioiskunpituus [mm] Liitäntäkoko

MGPL12-□Z • 12
10, 20, 30, 40, 50, 75, 

100, 125, 150, 175, 200, 250
M5

MGPL16-□Z • 16
10, 20, 30, 40, 50, 75, 

100, 125, 150, 175, 200, 250
M5

MGPL20TF-□Z • 20 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 
150, 175, 200, 250, 300, 350, 400

G1/8”

MGPL25TF-□Z • 25 G1/8”

MGPL32TF-□Z • 32
25, 50, 75, 100, 125,

150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
G1/8”

MGPL40TF-□Z • 40
25, 50, 75, 100, 125,

150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
G1/8”

MGPL50TF-□Z • 50
25, 50, 75, 100, 125,

150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
G1/4”

MGPL63TF-□Z • 63
25, 50, 75, 100, 125,

150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
G1/4”

MGPL80TF-□Z 80
25, 50, 75, 100, 125,

150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
G3/8”

MGPL100TF-□Z 100
25, 50, 75, 100, 125,

150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
G3/8”

□ Lisää haluttu iskunpituus
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Vakiosylinteri tarkkuuskuulalaakerilla

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Vakioiskunpituus [mm] Liitäntäkoko

MGPA12-□Z 12 10, 20, 30, 40, 50, 75, 
100, 125, 150, 175, 200, 250

M5

MGPA16-□Z 16 M5

MGPA20TF-□Z 20 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 
150, 175, 200, 250, 300, 350, 400

G1/8”

MGPA25TF-□Z 25 G1/8”

MGPA32TF-□ 32

25, 50, 75, 100, 125, 
150, 175, 200, 250, 300, 350, 400

G1/8”

MGPA40TF-□Z 40 G1/8”

MGPA50TF-□Z 50 G1/4”

MGPA63TF-□Z 63 G1/4”

MGPA80TF-□Z 80 G3/8”

MGPA100TF-□Z 100 G3/8”

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros (A-koodi)
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Kompakti johdesylinteri ilmavaimennuksella

MGP□-□A

• Ilmavaimennus vakiona 
•  Säädettävä vaimennus melun ja tärinän vähentämiseksi.
Se mahdollistaa kolminkertaisen kineettisen energian 
vastaanoton kumivaimennukseen verrattuna

Heavy Duty -pyyhin

Lika/pöly

Hitsausroiskeita

Kierrepyyhin

Vesitiivis sylinteri

MGPM□

• Erikoistiivisteet antavat lisäsuojaa märissä ympäristöissä

R
V

Heavy Duty -johdesylinteri, suurempi kuormitettavuus

MGPS

• Parempi sivuttaisvoimien kesto 
• Sopii pysäytyssylinteriksi 

Kompakti johdesylinteri iskunvaimentimella

MGP-XC69

• Tehokkaampi vaimennus 
• Plusliikkeen iskunpituuden säätö 
•  Pidennetyn iskunpituuden säätö: ø12 - ø25: 

0-15 mm ø32 - ø63: 0-25 mm ø80, ø100: 
0-30 mm

Kompakti johdeyksikkö Heavy Duty -pyyhkimellä

MGP-XC4

• Jäykkä huuli pyyhkii pölyn ja lian 
männänvarresta

Kompakti johdesylinteri kierrepyyhkimellä

MGP-XC35

•  Ohut rengasmainen fosforipronssinen levy 
pyyhkii hitsausroiskeet jne. männänvarresta
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Luistiyksikkö tarkkuusjohteella
MXS

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttöpaine (min/maks.) 0,15-0,7 MPa (1,5-7 bar)

Männän nopeus 50-500 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus tai iskunvaimennin

• Johdeyksikön ja kaksimäntäisen toimilaitteen yhdistelmä
• Vankkarakenteinen välyksetön johdekisko

Vakioversio toimitetaan ilman iskunpituuden säätöä.

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Vakioiskunpituudet [mm] Liitäntäkoko

MXS6-□ • 6 10, 20, 30, 40, 50 M3

MXS8-□ • 8 10, 20, 30, 40, 50, 75

M5MXS12-□ • 12 10, 20,30, 40, 50, 75, 100

MXS16-□ • 16
10, 20, 30, 40, 50, 75,  

100, 125

MXS20TF-□ • 20
10, 20, 30, 40, 50, 75, 

100, 125, 150
G1/8

MXS25TF-□ • 25
10, 20, 30, 40, 50, 75, 

100, 125, 150
G1/8

□ Lisää haluttu iskunpituus

Iskunpituuden rajoitus – plusasento Iskunvaimennin – plusasento

Tuotekoodi Sylinterin halkaisija Tuotekoodi Sylinterin halkaisija 

MXS-AS8 • 8 mm MXS-BS8 • 8 mm

MXS-AS12 • 12 mm MXS-BS12 • 12 mm

MXS-AS16 • 16 mm MXS-BS16 • 16 mm

MXS-AS20 • 20 mm MXS-BS20 • 20 mm 

MXS-AS25 • 25 mm MXS-BS25 • 25 mm

Iskunpituuden rajoitus – miinusasento Iskunvaimennin – miinusasento

Tuotekoodi Sylinterin halkaisija Tuotekoodi Sylinterin halkaisija 

MXS-AT8 • 8 mm MXS-BT8 • 8 mm

MXS-AT12 • 12 mm MXS-BT12 • 12 mm

MXS-AT16 • 16 mm MXS-BT16 • 16 mm

MXS-AT20 • 20 mm MXS-BT20 • 20 mm 

MXS-AT25 • 25 mm MXS-BT25 • 25 mm

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi
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Luistiyksikkö kuulalaakeroinnilla 
MXQ

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttöpaine (min/maks.) 0,15-0,7 MPa (1,5-7 bar)

Männän nopeus 50-500 mm/s (iskunpituuden säädöllä 50-300 mm/s)

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus tai iskunvaimennin

Liitäntäkoko M5

• 1 johde – 4 runkoa
• Johdeyksikön ja kaksimäntäisen toimilaitteen yhdistelmä
•  Iskunpituuden säätömahdollisuudet: metallinen pysäytin vaimentimella, iskunvaimennin, kuminen 

pysäytin ja metallinen pysäytin

Tunnistimen kiinnitysura

LiitäntäLiitäntä

Tunnistimen kiinnitysuraLiitäntä Tunnistimen kiinnitysura Liitäntä

Tunnistimen kiinnitysura

LiitäntäLiitäntä

Tunnistimen kiinnitysuraLiitäntä Tunnistimen kiinnitysura Liitäntä

Tunnistimen kiinnitysuraLiitäntä Tunnistimen kiinnitysura Liitäntä

Tunnistimen kiinnitysura

LiitäntäLiitäntä

Tunnistimen kiinnitysura

LiitäntäLiitäntä

Kaksiaukkoinen malli

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Kaksiaukkoinen malli: A Vakioiskunpituudet [mm]

MXQ6A-□Z • 6 10, 20, 30, 40, 50

MXQ8A-□Z • 8 10, 20, 30, 40, 50, 75

MXQ12A-□Z • 12 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

MXQ16A-□Z • 16
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 

125

MXQ20A-□Z • 20 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 
125, 150MXQ25A-□Z • 25

□ Lisää haluttu iskunpituus

Matala malli, suuri jäykkyys

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Vakiomalli: B Symmetrinen malli: BL Vakioiskunpituudet [mm]

MXQ6B-□Z • 6 10, 20, 30, 40, 50, 75

MXQ8B-□Z • 8 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

MXQ12B-□Z • 12 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125

MXQ16B-□Z • 16 Symmetrinen malli, 
vakiomalli koossa 16 
ja 20.

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 
125, 150

MXQ20B-□Z • 20
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 

125, 150

□ Lisää haluttu iskunpituus

Liitännät yhdellä puolella

Tuotekoodi Sylinterin halkaisija [mm] Vakiomalli: C Symmetrinen malli: CL Vakioiskunpituudet [mm]

MXQ8C-□Z • 8 10, 20, 30, 40, 50, 75

MXQ12C-□Z • 12 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

□ Lisää haluttu iskunpituus

Korkeudeltaan suoraan vaihtokelpoinen aiemman MXQ-sukupolven kanssa.

Tuotekoodi Sylinterin halkaisija [mm] Vakiomalli: — Symmetrinen malli: L Vakioiskunpituudet [mm]

MXQ6-□Z • 6 10, 20, 30, 40, 50

MXQ8-□Z • 8 10, 20, 30, 40, 50, 75

MXQ12-□Z • 12 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

MXQ16-□Z • 16
Symmetrinen malli, 
vakiomalli koossa 16, 
20 ja 25.

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125

MXQ20-□Z • 20 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 
125, 150MXQ25-□Z • 25

□ Lisää haluttu iskunpituus
Symmetrinen malli saatavana halkaisijoilla 6–12, kysy SMC:ltä. 
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Iskunpituuden säätöyksikön asennuspaikka

Metalliset pysäyttimet (kaikki varastotuotteita, • paitsi MXQB-A□)

Sopii malliin
Metallinen pysäytin vaimentimella + yksittäinen metallinen pysäytin vaimentimella

Plusliikkeen säätöyksikkö Miinusliikkeen säätöyksikkö Pysäytinruuvi

MXQ8(A,C) — MXQA-CS8 MXQA-CT8 MXQA-A887

MXQ12(A,C) — MXQA-CS12 MXQA-CT12 MXQA-A1287

MXQ16(A) — MXQA-CS16 MXQA-CT16 MXQA-A1687

MXQ20(A) — MXQA-CS20 MXQA-CT20 MXQA-A2087

MXQ25(A) — MXQA-CS25 MXQA-CT25 MXQA-A2587
— MXQ8B MXQB-CS8 MXQB-CT8 MXQB-A887
— MXQ12B MXQB-CS12 MXQB-CT12 MXQB-A1287
— MXQ16B MXQB-CS16 MXQB-CT16 MXQB-A1687
— MXQ20B MXQB-CS20 MXQB-CT20 MXQB-A2087

Extend Retract

Shorter total length type

Extension stroke end adjuster mounting part is cut off to reduce the total length of the table.

Retraction stroke 
end adjuster

Extension stroke 
end adjuster

Miinusliikkeen 
säätöyksikkö

Plusliikkeen 
säätöyksikkö

Plus Miinus 

Kumiset pysäyttimet ja iskunvaimentimet (kaikki varastotuotteita, • paitsi RJ-□N)

Sopii malliin
Kuminen pysäytin Iskunvaimennin (RJ)

Plusliikkeen 
säätöyksikkö

Miinusliikkeen 
säätöyksikkö

Pelkkä 
pysäytinruuvi

Plusliikkeen 
säätöyksikkö

Miinusliikkeen 
säätöyksikkö

Pelkkä 
iskunvaimennin

MXQ6 (A)

MXQA-AS8 MXQA-AT8 MXQA-A827 MXQA-JS8 MXQA-JT8 RJ0603NMXQ6B

MXQ8 (A,C)

MXQ12 (A,C)
MXQA-AS12 MXQA-AT12 MXQA-A1227 MXQA-JS12 MXQA-JT12 RJ0805N

MXQ8B

MXQ16 (A)
MXQA-AS16 MXQA-AT16 MXQA-A1627 MXQA-JS16 MXQA-JT16 RJ1006N

MXQ12B

MXQ20 (A)
MXQA-AS20 MXQA-AT20 MXQA-A2027 MXQA-JS20 MXQA-JT20P* RJ1007HN

MXQ16B

MXQ25 (A)
MXQA-AS25 MXQA-AT25 MXQA-A2527 MXQA-JS25 MXQA-JT25 RJ1410N

MXQ20B

* Koska miinusliikkeen iskunvaimentimen kierrekoko on erilainen malleissa MXQ20(A) ja MXQ16B, käytä asennuslevyä iskunvaimentimen kiinnityk-
seen. Tästä syystä tuotekoodit poikkeavat toisistaan. (Tuotekoodissa on lisäys ”P”)

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi
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Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Käyttöpaine
Koko 4, 6, 8: 0,15 - 0,7 MPa (1,5 - 7 bar)

Koko 12, 16: 0,10 - 0,7 MPa (1 - 7 bar)

Männän nopeus 50-500 mm/s (ilman iskunpituuden säätöä)

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus

Ilmaliitäntä
Koko 4, 6, 8: M3x0,5

Koko 12, 16: M5x0,8

• Erittäin tarkka; yhdensuuntaisuus 0,005 mm sisällä koko iskunpituudella
• Iskunpituuden säätimen ja tunnistimen asennusmahdollisuus
• Asennettavissa tiukasti vierekkäin

Pienoisluistiyksikkö
MXJ

Vakiomalli, magneetti ja tunnistimen kiinnityskisko

Tuotekoodi Halkaisija (mm) Iskunpituus (mm)

MXJ4-□ • 4,5 5, 10

MXJ6-□ • 6 5, 10, 15

MXJ8-□ • 8 5, 10, 15, 20

MXJ12-□Z • 12 10, 20, 30, 50

MXJ16-□Z • 16 10, 20, 30, 50

□ Lisää haluttu iskunpituus
Huomaa: Tunnistin tilataan erikseen

Päätyasennon säädöllä, magneetti ja tunnistimen kiinnityskisko

Tuotekoodi Halkaisija (mm) Iskunpituus (mm)

MXJ4-□C • 4,5 5, 10

MXJ6-□C • 6 5, 10, 15

MXJ8-□C • 8 5, 10, 15, 20

□ Lisää haluttu iskunpituus  
C = Metallisen pysäyttimen säätöpultti molemmissa päissä 
CS = Vain plusliikkeen säätöyksikkö 
CT = Vain miinusliikkeen säätöyksikkö 
Huomaa: Tunnistin tilataan erikseen

Tuotekoodi Halkaisija (mm) Iskunpituus (mm)

MXJ12-□Z▲ 12 10, 20, 30, 50

MXJ16-□Z▲ 16 10, 20, 30, 50

□ Lisää haluttu iskunpituus 
▲ Päätyasennon säätö, symboli taulukon mukaisesti 
Huomaa: Tunnistin tilataan erikseen

Rakenne
Metallinen, 
vaimennus 

Kumi- 
vaimennus

Iskunvaimennin
Metallinen 
pysäytin

Liike  ±  +  -  ±  +  -  ±  +  -  ±  +  - 

Symboli▲ A B C D E F G H J K L M

Huomaa: Versio A, B, C vaatii 0,3 MPa

Liitäntäsivun vaihtamiseksi 
ota yhteys SMC:hen

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M12-pistoke uros A-koodi
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Luistiyksikkö, käännettävä
MXQR

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttöpaine (min/maks.)
0,15-0,7 MPa (1,5-7 bar)  
(MXQR6 iskunvaimentimella 0,3 -0,7 MPa (3-7 bar))

Männän nopeus
50-500 mm/s. Metallinen pysäytin: 50-200 mm/s
MXQR6 iskunvaimentimella: 300-500 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus/ iskunvaimennin

•  Putkien ja säätimen paikat vaihdettavissa asennuspaikalla olosuhteiden mukaisesti, runko ympäri 
kääntämällä

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Vakioiskunpituudet [mm] Liitäntäkoko

MXQR6-□ 6 10, 20, 30, 40, 50

M5x0,8
MXQR8-□ 8 10, 20, 30, 40, 50, 75

MXQR12-□ 12 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

MXQR16-□ 16 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125

MXQR20TF-□ 20 10, 20, 30, 40, 50,
75, 100, 125, 150

G1/8
MXQR25TF-□ 25

□ Lisää haluttu iskunpituus

Iskunpituuden säätimet

Sopii malliin

Kuminen vaimennin

Plusliikkeen 
säätöyksikkö,  

0-5 mm

Miinusliikkeen 
säätöyksikkö,  

0-5 mm

Plusliikkeen 
säätöyksikkö,  

0-15 mm

Miinusliikkeen 
säätöyksikkö,  

0-15 mm

Plusliikkeen 
säätöyksikkö,  

0-25 mm

Miinusliikkeen 
säätöyksikkö,  

0-25 mm

MXQR6 MXQR-AS6 MXQR-AT6 MXQR-AS6-X11 MXQR-AT6-X11 - -

MXQR8 MXQR-AS8 MXQR-AT8 MXQR-AS8-X11 MXQR-AT8-X11 MXQR-AS8-X12 MXQR-AT8-X12

MXQR12 MXQR-AS12 MXQR-AT12 MXQR-AS12-X11 MXQR-AT12-X11 MXQR-AS12-X12 MXQR-AT12-X12

MXQR16 MXQR-AS16 MXQR-AT16 MXQR-AS16-X11 MXQR-AT16-X11 MXQR-AS16-X12 MXQR-AT16-X12

MXQR20TF MXQR-AS20 MXQR-AT20 MXQR-AS20-X11 MXQR-AT20-X11 MXQR-AS20-X12 MXQR-AT20-X12

MXQR25TF MXQR-AS25 MXQR-AT25 MXQR-AS25-X11 MXQR-AT25-X11 MXQR-AS25-X12 MXQR-AT25-X12

Sopii malliin
Iskunvaimentimella Metallinen pysäytin

Plusliikkeen 
säätöyksikkö

Miinusliikkeen 
säätöyksikkö

Vain iskunvaimennin
Plusliikkeen säätö 

0-5 mm
Miinusliikkeen säätö 

0-5 mm

MXQR6 MXQR-BS6 MXQR-BT6 RB0604-X2062 MXQR-CS6 MXQR-CT6

MXQR8 MXQR-BS8 MXQR-BT8 RB0805 • MXQR-CS8 MXQR-CT8

MXQR12 MXQR-BS12 MXQR-BT12 RB0806 • MXQR-CS12 MXQR-CT12

MXQR16 MXQR-BS16 MXQR-BT16 RB1007 • MXQR-CS16 MXQR-CT16

MXQR20TF MXQR-BS20 MXQR-BT20 RB1411 • MXQR-CS20 MXQR-CT20
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MXQR25TF MXQR-BS25 MXQR-BT25 RB1412 • MXQR-CS25 MXQR-CT25

Iskunpituuden säätimet

Sopii malliin
Iskunvaimennin RJ (lyhyt malli)

Plusliikkeen säätöyksikkö Miinusliikkeen säätöyksikkö Vain iskunvaimennin

MXQR6 - - -

MXQR8 MXQR-JS8 MXQR-JT8 RJ0805 •

MXQR12 MXQR-JS12 MXQR-JT12 RJ0805 •

MXQR16 MXQR-JS16 MXQR-JT16 RJ1006 •

MXQR20TF MXQR-JS20 MXQR-JT20 RJ1410 •

MXQR25TF MXQR-JS25 MXQR-JT25 RJ1410 •

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi
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Litteä kompakti luistiyksikkö
MXF

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttöpaine (min/maks.) 0,15-0,7 MPa (1,5-7 bar)

Männän nopeus 50-500 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus

• Välyksetön johdekisko
• Yleismallinen kiinnitys (kierre- ja läpimenevät reiät) luistissa ja rungossa
• Iskunpituuden säätö molemmissa päissä

Tuotekoodi Sylinterin 
halkaisija [mm] Vakioiskunpituus [mm] Liitäntäkoko Iskunpituuden säätöalue (vakio)

MXF8-□ • 8 10, 20, 30 M3

0–5 mm 
Molemmissa päissä

MXF12-□ • 12 20, 30, 50

M5MXF16-□ • 16 30, 50, 75

MXF20-□ • 20 30, 50, 75, 100

□ Lisää haluttu iskunpituus 

Iskunpituuden säätöpultti

Sopii malliin Säätö 0-5 mm (vakio) Säätö 0-15 mm Säätö 0-25 mm

MXF8 MXF-A827 MXF-A827-X11 -

MXF12 MXF-A1227 MXF-A1227-X11 -

MXF16 MXF-A1627 MXF-A1627-X11 MXF-A1627-X12

MXF20 MXF-A2027 MXF-A2027-X11 MXF-A2027-X12

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi
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Luistiyksikkö tarkkuusjohteella, pitkäiskuinen
MXW

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttöpaine (min/maks.) 0,15-0,7 MPa (1,5-7 bar)

Männän nopeus 50-500 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus tai iskunvaimennin

• Välyksetön kuulajohde
• Iskunpituuden säätö molemmissa päätyasennoissa, kumpikin 0–5 mm
• Yleismallinen kiinnitys (kierre- ja läpimenevät reiät) luistissa ja rungossa

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Vakioiskunpituus [mm] Liitäntäkoko Iskunpituuden säätöalue

MXW8-□ 8 25, 50, 75, 100, 125, 150

M5

5 mm molemmissa päissä

MXW12-□ 12 50, 75, 100, 125, 150

MXW16-□ 16 75, 100, 125, 150, 175, 200

MXW20TF-□ 20 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250
G1/8

MXW25TF-□ 25
100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 

275, 300

□ Lisää haluttu iskunpituus
Jos haluat version ilman iskunvaimenninta, lisää ”B” iskunpituuden jälkeen.

Iskunvaimennin

Tuotekoodi Sopii luistiyksikköön

RB0805-X552 MXW8

RB0806-X552 MXW12

RB1007-X552 MXW16

RB1412-X552 MXW20

RB2015-X552 MXW25

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi
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Luistiyksikkö lineaarisella tarkkuusjohteella
MXP

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttöpaine (min/maks.) 0,15-0,7 MPa (1,5-7 bar)

Männän nopeus 50-500 mm/s (Ø6, Ø8 50-200 mm/s)

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus tai iskunvaimennin

• Kompakti luistiyksikkö lineaarisella tarkkuusjohteella
• Kaksitoiminen
• Iskunpituuden säätö MXP:n liikealueen molemmissa päissä (vakiona)
• Tunnistin päätyasennon tunnistamiseen ja LED-merkkivalo voidaan integroida runkoon (paitsi 
MXPJ6)
• Iskunvaimennin saatavana molempiin päätyasentoihin (paitsi MXP6, MXP8)

Pienoisluisti 

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Vakioiskunpituus [mm] Liitäntäkoko

MXPJ6-□ • 6 5, 10 M3

□ Lisää haluttu iskunpituus

Vakiorakenne 

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Vakioiskunpituus [mm] Liitäntäkoko Iskunpituuden säätöalue

MXP6-□ • 6 5, 10 M3 0-5 mm vain toisella puolella

MXP8-□ • 8 10, 20

M5
0-3 mm vain toisella 

puolella
MXP10-□ • 10 10, 20

MXP12-□ • 12 15, 25

MXP16-□ • 16 20, 30

□ Iskunpituus
Kysy iskunvaimennin SMC:ltä.
Kysy metallinen pysäytin SMC:ltä.

Iskunvaimennin

Tuotekoodi Sopii luistiyksikköön

RB0805 • MXP10/12

RB0806 • MXP16

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi
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Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Vakioiskunpituus [mm] Liitäntäkoko Iskunpituuden säätöalue

MXY6-□ • 6 50, 100, 150, 200
Keskitetty 

toiselle puolelle, 
M5

Kuminen: 
0–5 mm 

Iskunvaimennin, ø12: 
0–15 mm

MXY8-□ • 8 50, 100, 150, 200, 250, 300

MXY12-□ 12
50, 100, 150, 200, 250, 300, 

350, 400

□ Lisää haluttu iskunpituus
Kysy iskunvaimennin SMC:ltä.
Kysy metallinen pysäytin SMC:ltä.

Tarvikkeet/iskunvaimennin

Tuotekoodi Sopiva koko

RB0806 • MXY12

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi

Luistiyksikkö, pitkäiskuinen
MXY

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttöpaine (min/maks.) 0,2-0,55 MPa (2-5,5 bar)

Männän nopeus 50 - 400 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus tai iskunvaimennin (MXY12)

• Männänvarreton magneettisylinteri tarkkuuskuulajohteella
• Pitkä iskunpituus 400 mm asti mahdollinen ø12 mm koossa
• Iskunpituuden säätö ja tunnistimen kiinnityskisko vakiovarusteena
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Männänvarreton mekaaninen sylinteri, perusmalli
MY1B

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttöpaine (min/maks.)
Ø25-100: 0,1-0,8 MPa (1-8 bar)
Ø10: 0,2-0,8 MPa (2-8 bar)
Ø16-20: 0,15-0,8 MPa (1,5-8 bar)

Männän nopeus
100-1500 mm/s (100-1000 mm/s käytettäessä vain 
ilmavaimennusta)

Käyttölämpötila 5–60 °C

Vaimennus
Säädettävä ilmavaimennus tai iskunvaimennin (Ø10 
ilmavaimennuksella)

Sopii yksinkertaisiin lineaariliikkeisiin ohjatulla kuormalla
• Hihnan muovitiivisteet vähentävät vuotoa
• Iskunpituuden säätöyksikkö iskunvaimentimilla tai ilman
• Putkiliitännät kahdella sivulla tai koossa Ø 25, 32, 40 neljällä sivulla

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Vakioiskunpituus [mm] Liitäntäkoko

MY1B10G-□ • 10
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 

800, 900, 1 000, 1 200,  
1 400, 1 600, 1 800, 2 000

M5MY1B16G-□ • 16
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 

800, 900, 1 000, 1 200,  
1 400, 1 600, 1 800, 2 000

MY1B20G-□ • 20
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 

800, 900, 1 000, 1 200,  
1 400, 1 600, 1 800, 2 000

MY1B25TFG-□Z • 25

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 
800, 900, 1 000, 1 200,  

1 400, 1 600, 1 800, 2 000

G1/8 

MY1B32TFG-□Z • 32 G1/8 

MY1B40TFG-□Z • 40 G1/4

MY1B50TFG-□ 50
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 

800, 900, 1 000, 1 200,  
1 400, 1 600, 1 800, 2 000

G3/8
MY1B63TFG-□ 63

MY1B80TFG-□ 80
G1/2

MY1B100TFG-□ 100

□ Iskunpituus
Kysy pidemmät iskunpituudet ja toimitusaika SMC:ltä.

Iskunpituuden säätimet

Malli                                       
Halkaisija [mm]

ø10 ø16 ø20 ø25 ø32 ø40

A-yksikkö (säätöpultilla)
Vasen MY-A10A1 MY-A16A1 MY-A20A1 MY-A25A1 MY-A32A1 MY-A40A1

Oikea MY-A10A2 MY-A16A2 MY-A20A2 MY-A25A2 MY-A32A2 MY-A40A2

L-yksikkö (pienen kuorman 
iskunvaim. + säätöpultti)

Vasen — — MY-A20L1 MY-A25L1 MY-A32L1 MY-A40L1

Oikea — — MY-A20L2 MY-A25L2 MY-A32L2 MY-A40L2

H-yksikkö (suuren kuorman 
iskunvaim. + säätöpultti)

Vasen MY-A10H1 — MY-A20H1 MY-A25H1 MY-A32H1 MY-A40H1

Oikea MY-A10H2 — MY-A20H2 MY-A25H2 MY-A32H2 MY-A40H2

Iskunvaimentimet L- ja H-yksiköihin

ø [mm] 10 20 25 32 40

Tyyppi L — RB0806 • RB1007 • RB1412 • RB1412 •

Tyyppi H RB0805 • RB1007 • RB1412 • RB2015 • RB2015 •
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A-yksikkö

L-yksikkö

H-yksikkö

Kiinnitys uivalla korvakkeella

Sivutukien kiinnitys

Tarvikkeet (kaikki varastotuotteita •) 

Sylinterin 
halkaisija 

[mm]

Sivutuet tyyppi A 
(läpimenevä reikä)

Tyyppi B 
(kierrereikä)

Kiinnitys uivalla 
korvakkeella

10 MY-S10A MY-S10B MY-J10

16 MY-S16A MY-S16B MY-J16

20 MY-S20A MY-S20B MY-J20

25 MY-S25A MY-S25B MY-J25

32 MY-S25A MY-S25B MY-J32

40 MY-S32A MY-S32B MY-J40

50 MY-S32A MY-S32B MY-J50

63 MY-S50A MY-S50B MY-J63

80 MY-S63A MY-S63B MY-J80

100 MY-S63A MY-S63B MY-J100

Tunnistimet – 24 VDC ø10, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 mm

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli: vain ø 10-40

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros: vain ø 10-40

D-M9PWL • Elektroninen PNP (2 väriä), 3 m kaapeli: ei ø10, valitse Reed-elementti

D-M9PWSAPC • Elektroninen PNP (2 väriä), M8-pistoke 0,5 m uros: ei ø10, valitse Reed-elementti

D-M9PWSDPC • Elektroninen PNP (2 väriä), M12-pistoke 0,5 m uros, A-koodi: ei ø10, valitse Reed-elementti

BMY3-016 • Tunnistimen kiinnike Ø25-40

BMG2-012 • Tunnistimen kiinnike Ø63-100

Tunnistimet – 24 VDC ø50

Tuotekoodi Tyyppi

D-Z73L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-Y7PL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-Y7PSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-Y7PSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi
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Männänvarreton mekaaninen sylinteri rullalaakereilla
MY1C

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttöpaine (min/maks.) 0,1-0,8 MPa (1-8 bar); Ø16,20: 0,15-0,8 MPa (1,5-8 bar)

Männän nopeus
100-1500 mm/s (100-1000 mm/s käytettäessä vain 
ilmavaimennusta)

Käyttölämpötila 5–60 °C

Vaimennus Ilmavaimennus tai iskunvaimennin

Johdetyyppi Rullalaakeroitu

• Iskunpituudet 5000 mm asti (Ø16 3000 mm asti)
•  Tarkkuusjohde kaikille kuormitussuunnille sekä pituussuuntaisten ja pitkittäisten momenttien 

vastaanottamiseen
• Uusi tiivisterakenne vähentää vuotoa
• Putkiliitäntä toisella puolella tai molemmilla puolilla

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Vakioiskunpituus [mm] Liitäntäkoko Vaimennus

MY1C16G-□ • 16
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200,

1400, 1600, 1800, 2000
M5

Säädettävä 
ilmavaimennus

MY1C20G-□ • 20
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200,

1400, 1600, 1800, 2000

MY1C25TFG-□ 25

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200,
1400, 1600, 1800, 2000

G1/8
MY1C32TFG-□ 32

MY1C40TFG-□ 40 G1/4

MY1C50TFG-□ 50
G3/8

MY1C63TFG-□ 63

□ Iskunpituus
Kysy pidemmät iskunpituudet ja toimitusaika SMC:ltä.

Iskunpituuden säätimet

Malli
Halkaisija [mm] ø16 ø20 ø25 ø32 ø40 ø40 ø50

A-yksikkö (säätöpultilla)
Vasen MYM-A16A1 MYM-A20A1 MYM-A25A1 MYM-A32A1 MYM-A40A1 MYM-A50A1 MYM-A63A1

Oikea MYM-A16A2 MYM-A20A2 MYM-A25A2 MYM-A32A2 MYM-A40A2 MYM-A50A2 MYM-A63A2

L-yksikkö (pienen kuorman 
iskunvaim. + säätöpultti)

Vasen MYM-A16L1 MYM-A20L1 MYM-A25L1 MYM-A32L1 MYM-A40L1 MYM-A50L1 MYM-A63L1

Oikea MYM-A16L2 MYM-A20L2 MYM-A25L2 MYM-A32L2 MYM-A40L2 MYM-A50L2 MYM-A63L2

H-yksikkö (suuren kuorman 
iskunvaim. + säätöpultti)

Vasen - MYM-A20H1 MYM-A25H1 MYM-A32H1 MYM-A40H1 MYM-A50H1 MYM-A63H1

Oikea - MYM-A20H2 MYM-A25H2 MYM-A32H2 MYM-A40H2 MYM-A50H2 MYM-A63H2

Iskunvaimentimet L- ja H-yksiköihin

Sylinteri halkaisija [mm] ø16 ø20 ø25 ø32 ø40 ø50 ø63

L-yksikkö RB0806 • RB1007 • RB1412 • RB2015 •

H-yksikkö — RB1007 • RB1412 • RB2015 • RB2725 •

Sivutuet

Sylinterin halkaisija [mm] ø16 ø20 ø25 ø32 ø40, ø50 ø63

Tyyppi A (läpimenevä reikä) MY-S16A • MY-S20A • MY-S25A • MY-S32A • MY-S40A • MY-S63A •

Tyyppi B (kierrereikä) MY-S16B • MY-S20B • MY-S25B • MY-S32B • MY-S40B • MY-S63B •

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli: vain ø 16-20

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros: vain ø 16-20

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros 

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi

BMG2-012 • Tunnistimen kiinnike Ø25-63
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Männänvarreton mekaaninen sylinteri liukujohteella
MY1M

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttöpaine (min/maks.) 0,1-0,8 MPa (1-8 bar); Ø16,20: 0,2-0,8 MPa (2-8 bar)

Männän nopeus
100-1500 mm/s (100-1000 mm/s käytettäessä vain 
ilmavaimennusta)

Käyttölämpötila 5–60 °C

Vaimennus Ilmavaimennus tai iskunvaimennin

Johdetyyppi Liukulaakeroitu

• Iskunpituudet 5000 mm asti (Ø16 3000 mm asti)
• Liukujohteet vastaanottavat pituussuuntaiset ja sivuttaismomentit
• Uusi tiivistenauhan rakenne vähentää vuotoa 
• Iskunpituuden säätöyksikkö iskunvaimentimilla tai ilman
• Putkiliitäntä toisella puolella tai molemmilla puolilla

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Vakioiskunpituus 1) [mm] Liitäntäkoko

MY1M16G-□ • 16
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 

1400, 1600, 1800, 2000
M5

MY1M20G-□ • 20
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 

1400, 1600, 1800, 2000

MY1M25TFG-□ 25

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 
1400, 1600, 1800, 2000

G1/8
MY1M32TFG-□ 32

MY1M40TFG-□ 40 G1/4

MY1M50TFG-□ 50
G3/8

MY1M63TFG-□ 63

□ Iskunpituus
Kysy pidempiä iskunpituuksia SMC:ltä.

Sivutuet

Sylinterin halkaisija [mm] ø16 ø20 ø25 ø32 ø40, ø50 ø63

Tyyppi A (läpimenevä reikä) MY-S16A • MY-S20A • MY-S25A • MY-S32A • MY-S40A • MY-S63A •

Tyyppi B (kierrereikä) MY-S16B • MY-S20B • MY-S25B • MY-S32B • MY-S40B • MY-S63B •

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli: vain ø 16-20

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros: vain ø 16-20

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros 

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi

BMG2-012 • Tunnistimen kiinnike Ø25-63

Iskunpituuden säätimet

Malli                                       
Halkaisija [mm]

ø16 ø20 ø25 ø32 ø40 ø40 ø50

A-yksikkö (säätöpultilla)
Vasen MYM-A16A1 MYM-A20A1 MYM-A25A1 MYM-A32A1 MYM-A40A1 MYM-A50A1 MYM-A63A1

Oikea MYM-A16A2 MYM-A20A2 MYM-A25A2 MYM-A32A2 MYM-A40A2 MYM-A50A2 MYM-A63A2

L-yksikkö (pienen kuorman 
iskunvaim. + säätöpultti)

Vasen MYM-A16L1 MYM-A20L1 MYM-A25L1 MYM-A32L1 MYM-A40L1 MYM-A50L1 MYM-A63L1

Oikea MYM-A16L2 MYM-A20L2 MYM-A25L2 MYM-A32L2 MYM-A40L2 MYM-A50L2 MYM-A63L2

H-yksikkö (suuren kuorman 
iskunvaim. + säätöpultti)

Vasen - MYM-A20H1 MYM-A25H1 MYM-A32H1 MYM-A40H1 MYM-A50H1 MYM-A63H1

Oikea - MYM-A20H2 MYM-A25H2 MYM-A32H2 MYM-A40H2 MYM-A50H2 MYM-A63H2
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Männänvarreton sylinteri suojuksella
MY1□W

Suojus

Luistiyksikkö

Hihnan kiinnike

Päätylevy

Perussylinteri

• Voidaan toimittaa sylinterisarjoilla MY1M ja MY1C 
• Suojaa vesiroiskeita vastaan
• Erinomainen pölyisiin ympäristöihin 
• Suojus voidaan jälkiasentaa vakiosylintereihin 
• Saatavana kokoihin ø16, 20, 25, 32, 40, 50 ja 63 mm

Kysy tilausohje SMC:ltä.
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Männänvarreton mekaaninen sylinteri lineaarijohteella
MY1H

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttöpaine (min/maks.) Ø16-40: 0,1-0,8 MPa (1-8 bar); Ø10: 0,2-0,8 MPa (2-8 bar)

Männän nopeus
Ø10: 100-1000 mm/s 
Ø16, 20: 100-1500 mm/s (500/1000 mm/s käytettäessä vain 
ilmavaimennusta)

Käyttölämpötila 5–60 °C

Vaimennus Ilmavaimennus tai iskunvaimennin (Ø10 kumivaimennus)

Johdetyyppi Tarkkuusjohteella

• Iskunpituudet 1500 mm asti
•  Tarkkuusjohde vastaanottaa pituussuuntaiset ja sivuttaismomentit
• Uusi tiivistenauhan rakenne vähentää vuotoa
• Iskunpituuden säätöyksikkö iskunvaimentimella tai ilman
• Putkiliitäntä kahdella sivulla. Halkaisijoissa Ø25, 32, 40 neljällä sivulla

Iskunvaimentimet L- ja H-yksiköihin

Sylinterin halkaisija [mm] ø10 ø16 ø20 ø25 ø32 ø40

L-yksikkö — RB0806 • RB1007 • RB1412 •

H-yksikkö RB0805 • — RB1007 • RB1412 • RB2015 •

Sivutuet

Sylinterin halkaisija [mm] ø10 ø16 ø20 ø25 ø32 ø40

Tyyppi A (läpimenevä reikä) MY-S10A • MY-S16A • MY-S20A • MY-S25A • MY-S32A • MY-S40A •

Tyyppi B (kierrereikä) MY-S10B • MY-S16B • MY-S20B • MY-S25B • MY-S32B • MY-S40B •

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros: vain ø 16-20

D-M9PWL • Elektroninen PNP (2 väriä), 3 m kaapeli: ei Ø10

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros: ei Ø10. 

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi, ei Ø10.

BMY3-016 • Tunnistimen kiinnike Ø25-40

Iskunpituuden säätimet

Malli                                       
Halkaisija [mm]

ø10 ø16 ø20 ø25 ø32 ø40

A-yksikkö (säätöpultilla)
Vasen — MYH-A16A1 MYH-A20A1 MYH-A25A1 MYH-A32A1 MYH-A40A1

Oikea — MYH-A16A2 MYH-A20A2 MYH-A25A2 MYH-A32A2 MYH-A40A2

L-yksikkö (pienen kuorman 
iskunvaimennin + säätöpultti)

Vasen — MYH-A16L1 MYH-A20L1 MYH-A25L1 MYH-A32L1 MYH-A40L1

Oikea — MYH-A16L2 MYH-A20L2 MYH-A25L2 MYH-A32L2 MYH-A40L2

H-yksikkö (suuren kuorman 
iskunvaimennin + säätöpultti)

Vasen MYH-A10H1 — MYH-A20H1 MYH-A25H1 MYH-A32H1 MYH-A40H1

Oikea MYH-A10H2 — MYH-A20H2 MYH-A25H2 MYH-A32H2 MYH-A40H2

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Vakioiskunpituus [mm] Liitäntäkoko

MY1H10G-□ • 10 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600

M5MY1H16G-□ • 16 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600

MY1H20G-□ • 20 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600

MY1H25TFG-□Z • 25

50, 100, 150, 200, 250, 300,350, 400, 450, 500, 550, 600
G1/8

MY1H32TFG-□Z • 32

MY1H40TFG-□Z • 40 G1/4

□ Iskunpituus
Kysy pidempiä iskunpituuksia SMC:ltä.
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MY2C

MY2H MY2HT

Männänvarreton sylinteri, litteä rakenne
MY2C/H/HT

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttöpaine (min/maks.) 0,1-0,8 MPa (1-8 bar); Ø16: 0,15-0,8 MPa (1,5-8 bar)

Männän nopeus
100-1500 mm/s (100-1000 mm/s käytettäessä vain 
ilmavaimennusta)

Käyttölämpötila 5–60 °C

Vaimennus Ilmavaimennus tai iskunvaimennin

Johdetyyppi MY2C: rullalaakereilla, MY2H/HT: lineaarijohteilla

• 30 % pienempi korkeus MY1-sarjaan verrattuna
• Parempi kuormituksen- ja momentinkesto
• Saatavana joko yhdellä (MY2H) tai kahdella (MY2HT) lineaarijohteella
• Sylinteri voidaan vaihtaa työkappaletta irrottamatta

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Vakioiskunpituus [mm]

Momentit M1/
M2/M3 [Nm]

Liitäntäkoko

MY2C16G-□ • 16
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 

1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
5/4/3,5 M5

MY2C25TFG-□ 25 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 
1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

13/14/10 G1/8

MY2C40TFG-□ 40 45/33/28 G1/4

MY2H16G-□ • 16
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400,

450, 500, 550, 600
7/6/7 

28/26/26 
60/50/60

M5

MY2H25TFG-□ • 25
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400,

450, 500, 550, 600
G1/8

MY2H40TFG-□ • 40
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400,

450, 500, 550, 600
G1/4

MY2HT16G-□ • 16
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400,

450, 500, 550, 600
46/55/46 M5

MY2HT25TFG-□ • 25
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400,

450, 500, 550, 600
100/120/100 G1/8

MY2HT40TFG-□ • 40
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400,

450, 500, 550, 600
200/220/200 G1/4

□ Iskunpituus
Kysy pidemmät iskunpituudet ja toimitusaika SMC:ltä.

Iskunpituuden säädin (kaikki varastotuotteita)

Sylinterimalli Tyyppi ø16 ø25 ø40

MY2C

L-yksikkö
Vasen MY2C-A16L1N MY2C-A25L1N MY2C-A40L1N

Oikea MY2C-A16L2N MY2C-A25L2N MY2C-A40L2N

H-yksikkö
Vasen MY2C-A16H1N MY2C-A25H1N MY2C-A40H1N

Oikea MY2C-A16H2N MY2C-A25H2N MY2C-A40H2N

MY2H

L-yksikkö
Vasen MY2H-A16L1N MY2H-A25L1N MY2H-A40L1N

Oikea MY2H-A16L2N MY2H-A25L2N MY2H-A40L2N

H-yksikkö
Oikea MY2H-A16H1N MY2H-A25H1N MY2H-A40H1N

Vasen MY2H-A16H2N MY2H-A25H2N MY2H-A40H2N

MY2HT

L-yksikkö
Oikea MY2HT-A16L1N MY2HT-A25L1N MY2HT-A40L1N

Vasen MY2HT-A16L2N MY2HT-A25L2N MY2HT-A40L2N

H-yksikkö
Oikea MY2HT-A16H1N MY2HT-A25H1N MY2HT-A40H1N

Vasen MY2HT-A16H2N MY2HT-A25H2N MY2HT-A40H2N

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi
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Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttöpaine (min/maks.) 0,15-0,8 MPa (1,5-8 bar); Ø16,20: 0,2-0,8 MPa (2-8 bar)

Männän nopeus
MY3A; 80-500 mm/s, MY3B; 80-1000 mm/s, MY3M;  
80-1000 mm/s, (ulkoisilla iskunvaimentimilla maks. 1500 
mm/s)

Käyttölämpötila 5–60 °C

Vaimennus Kumivaimennus (MY3A), ilmavaimennus (MY3B/3M)

• Ovaalimäntä mahdollistaa kompaktit asennusmitat ja suuren voiman
• Iskunpituuden säätöyksikkö iskunvaimentimella tai ilman
• Putkiliitäntä toisella puolella tai molemmilla puolilla

MY3B

MY3A

MY3M

Sivutuet
Sylinterin putki voidaan kiinnittää 
ylä- tai alapuolelle.

Uiva korvake
Helppo yhdistää ulkoiseen 
johteeseen. Vastaanottaa pysty- ja 
sivuttaiskuormat.

Iskunpituuden säätöyksikkö

Männänvarreton mekaaninen sylinteri, lyhytrunkoinen
MY3A/3B/3M

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Vakioiskunpituus Liitäntäkoko

MY3A16-□ • 16
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 

900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 M5

MY3A20-□ 20
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 

900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

MY3A25TF-□ • 25
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 

900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
G1/8

MY3A32TF-□ 32
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 

900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

MY3A40TF-□ • 40
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 

900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
G1/4

MY3A50TF-□ 50 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 
900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

G3/8
MY3A63TF-□ 63

Kysy pidemmät iskunpituudet ja toimitusaika SMC:ltä.

Tuotekoodi Sylinteri 
halkaisija [mm]

Vakioiskunpituus Liitäntäkoko

MY3B16-□ • 16
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 

900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
M5

MY3B20-□ 20
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 

900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

MY3B25TF-□ • 25
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 

900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
G1/8

MY3B32TF-□ 32
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 

900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

MY3B40TF-□ • 40
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 

900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
G1/4

MY3B50TF-□ 50
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 

900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
G3/8

MY3B63TF-□ • 63
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 

900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

Tuotekoodi
Sylinteri 

halkaisija [mm]
Vakioiskunpituus Liitäntäkoko

MY3M16-□ • 16 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 
900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

M5

MY3M25TF-□ • 25 G1/8

MY3M40TF-□ • 40
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 

900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
G1/4

MY3M63TF-□ 63
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 

900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
G3/8

□ Iskunpituus
Kysy > 2 000 mm iskunpituudet SMC:ltä.

Perusmalli, kumivaimennus

Ilmavaimennus

Ilmavaimennus ja liukulaakeroitu
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Iskunvaimentimet L- ja H-yksiköihin

Sylinteri halkaisija [mm] 16, 20 25, 32 40, 50 63

Tyyppi L RB0806 • RB1007 • RB1412 • RB2015 •

Tyyppi H RB1007 • RB1412 • RB2015 • RB2725 •

L-yksikkö: Pienen kuorman iskunvaimennin ja säätöpultti
H-yksikkö: Suuren kuorman iskunvaimennin ja säätöpultti

Uiva korvake (malleihin MY3A ja MY3B)

ø [mm] Tuotekoodi

16 MYAJ16 •

20 MYAJ20

25 MYAJ25 •

32 MYAJ32 •

40 MYAJ40 •

50 MYAJ50

63 MYAJ63 •

Sivutuet
(MY3A ja MY3M)

ø [mm] Tyyppi A Tyyppi B

16 MY-S16A • MY-S16B •

20 MY-S20A • MY-S20B •

25 MY-S25A • MY-S25B •

32, 40 MY-S32A • MY-S32B •

50,63 MY-S50A • MY-S50B •

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi

BMY3-016 • Tunnistimen kiinnityskorvake

Iskunpituuden säätöyksikkö MY3B:lle

ø16 ø20 ø25 ø32 ø40 ø50 ø63

L-yksikkö
Vasen MY3B-A16L1 • MY3B-A20L1 MY3B-A25L1 • MY3B-A32L1 MY3B-A40L1 • MY3B-A50L1 MY3B-A63L1 •

Oikea MY3B-A16L2 • MY3B-A20L2 MY3B-A25L2 • MY3B-A32L2 MY3B-A40L2 • MY3B-A50L2 MY3B-A63L2 •

H-yksikkö
Vasen MY3B-A16H1 • MY3B-A20H1 MY3B-A25H1 • MY3B-A32H1 MY3B-A40H1 • MY3B-A50H1 MY3B-A63H1 •

Oikea MY3B-A16H2 • MY3B-A20H2 MY3B-A25H2 • MY3B-A32H2 MY3B-A40H2 • MY3B-A50H2 MY3B-A63H2 •

Iskunpituuden säätöyksikkö MY3M:lle

ø16 ø20 ø25 ø32 ø40 ø50 ø63

L-yksikkö
Vasen MY3M-A16L1 MY3B-A20L1 MY3M-A25L1 MY3B-A32L1 MY3M-A40L1 MY3B-A50L1 MY3M-A63L1

Oikea MY3M-A16L2 MY3B-A20L2 MY3M-A25L2 MY3B-A32L2 MY3M-A40L2 MY3B-A50L2 MY3M-A63L2

H-yksikkö
Vasen MY3M-A16H1 MY3B-A20H1 MY3M-A25H1 • MY3B-A32H1 MY3M-A40H1 • MY3B-A50H1 MY3M-A63H1

Oikea MY3M-A16H2 MY3B-A20H2 MY3M-A25H2 • MY3B-A32H2 MY3M-A40H2 • MY3B-A50H2 MY3M-A63H2 •

Malli

Malli

Halkaisija  
[mm]

Halkaisija  
[mm]
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CY3B

CY3R

Männänvarreton magneettisylinteri,  
perus- ja suorakiinnitteinen
CY3B/CY3R

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen (CY3R:ssä magneetti tunnistimelle)

Männän nopeus 50-500 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus

• Erittäin kompakti rakenne
• Ei ulkoista vuotoa
• Hiljainen toiminta 
• Pitkä käyttöikä

Ilman johdetta

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Vakioiskunpituus [mm] Liitäntäkoko Käyttöpaine (min./maks.) [MPa]

CY3B6-□ • 6 50, 100, 150, 200 M3

0,16-0,7 (1,6-7 bar)
CY3B10-□ • 10 50, 100, 150, 200, 250, 300

M5
CY3B15-□ • 15

50, 100,150,200,250,300,350, 
400,450,500

CY3B20TF-□ 20
100, 150, 200, 250, 300,350, 
400, 450, 500, 600, 700, 800

G1/8CY3B25TF-□ 25 0,15-0,7 (1,5-7 bar)

CY3B32TF-□ 32 0,14-0,7 (1,4-7 bar)

CY3B40TF-□ 40 100, 150, 200, 250, 300, 350, 
400, 450, 500, 600, 700, 800, 

900, 1000
G1/4 0,12-0,7 (1,2-7 bar)CY3B50TF-□ 50

CY3B63TF-□ 63

□ Iskunpituus

Liukujohteella

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Vakioiskunpituus [mm] Liitäntäkoko Käyttöpaine (min./maks.) [MPa]

CY3R6-□ • 6 50, 100, 150, 200 M3

0,16-0,7 (1,6-7 bar)

CY3R10-□ 10 50, 100, 150, 200, 250, 300
M5

CY3R15-□ • 15
50, 100, 150, 200, 250, 300, 

350, 400, 450, 500

CY3R20TF-□ • 20
100, 150, 200, 250, 300, 350, 
400, 450, 500, 600, 700, 800

G1/8CY3R25TF-□ • 25
100, 150, 200, 250, 300, 350, 
400, 450, 500, 600, 700, 800

0,15-0,7 (1,5-7 bar)

CY3R32TF-□ • 32
100, 150, 200, 250, 300, 350, 
400, 450, 500, 600, 700, 800

0,14-0,7 (1,4-7 bar)

CY3R40TF-□ • 40
100, 150, 200, 250, 300, 350, 
400, 450, 500, 600, 700, 800

G1/4 0,12-0,7 (1,2-7 bar)
CY3R50TF-□ 50 100, 150, 200, 250, 300, 350, 

400, 450, 500, 600, 700, 800CY3R63TF-□ 63

□ Iskunpituus

Tunnistimet – 24 VDC, vain malliin CY3R

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi

BMG2-012 • Tunnistimen kiinnityskorvake
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Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti tunnistinta varten

Käyttöpaine (min/maks.) 0,18-0,7 MPa (1,8-7 bar)

Männän nopeus 50-400 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus tai iskunvaimennin

Johdetyyppi Liukulaakeroitu

• Liukulaakeroitu
• Vuodoton
• Lyhyt asennuspituus
• Voidaan varustaa tunnistimella ja iskunvaimentimella

Männänvarreton magneettisylinteri, liukulaakeroitu
CY1S

Tarvikkeet, iskunvaimennin

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm]

RJ0604 • 6

RJ0806H • 10

RJ0806L • 15

RJ1007L • 20

RJ1412L • 25

RJ2015H 32

RJ2015L 40

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Vakioiskunpituus [mm] Liitäntäkoko

CY1S6-□ Z 6 50, 100, 150, 200 M3

CY1S10-□ Z • 10 50, 100, 150, 200, 250, 300
M5

CY1S15-□ Z • 15
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 

400, 450, 500

CY1S20TF-□ Z • 20
100,150, 200, 250, 300, 350, 400, 

450, 500, 600, 700, 800

G1/8CY1S25TF-□ Z • 25
100,150, 200, 250, 300, 350, 400, 

450, 500, 600, 700, 800

CY1S32TF-□ Z • 32
100,150, 200, 250, 300, 350, 400, 

450, 500, 600, 700, 800

CY1S40TF-□ Z • 40
100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 
450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

G1/4

□ Lisää haluttu iskunpituus.

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros 

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi

BMY3-016 • Tunnistimen kiinnityskorvake 
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Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Vakioiskunpituus [mm] Liitäntäkoko

CY1H10-□ • 10 100, 200, 300
M5

CY1H15-□ • 15 100, 200, 300, 400, 500

CY1H20TF-□ 20 100, 200, 300, 400, 500, 600

G1/8”
CY1H25TF-□ 25 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800

CY1HT25TF-□ 25 100, 200, 300, 400, 500, 
600, 800, 1000CY1HT32TF-□ 32

□ Iskunpituus

Männänvarreton magneettisylinteri lineaarijohteella
CY1H/CY1HT

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti tunnistinta varten

Käyttöpaine (min/maks.) 0,2-0,7 MPa (2-7 bar)

Männän nopeus 70-500 mm/s 

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus tai iskunvaimennin

Johdetyyppi CY1H: 1 lineaarijohde, CY1HT: 2 lineaarijohdetta

• Koteloitu rakenne yhdellä (CY1H) tai kahdella (CY1HT) tarkkuusjohteella
• Esityöstetyt kiinnitysreiät luistissa
• Parempi kuormankesto ja erittäin hyvä tarkkuus

Tarvikkeet, iskunvaimennin

Tuotekoodi Sylinterikoko

RB0805 • 10

RB0806 • 15 

RB1006 • 20 

RB1411 • 25 

RB2015 • 32 

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-Z73L • Reed, LED, 3 m kaapeli

D-Z73SAPC • Reed, LED, M8-pistoke

D-Y7PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-Y7PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros 

D-Y7PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi
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Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Vakioiskunpituus [mm] Liitäntäkoko

CY1F10R-□ • 10 50, 100, 150, 200, 250, 300
M5

CY1F15R-□ • 15
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 

400, 450, 500

CY1F25TFR-□ 25
100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 

450, 500, 550, 600
G1/8

□ Lisää haluttu iskunpituus.

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti tunnistinta varten

Käyttöpaine (min/maks.) 0,2-0,7 MPa (2-7 bar)

Männän nopeus 50-500 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Integroitu iskunvaimennin

Johdetyyppi Tarkkuusjohde

• Männänvarreton magneettisylinteri sivuttaisella johteella, erittäin matala rakenne
• Käyttösylinteri voidaan irrottaa luistista ilman työkaluja
• Iskunpituus säädettävissä 0-25mm/puoli

Männänvarreton magneettisylinteri lineaarijohteella, 
litteä rakenne
CY1F

Iskunpituuden säätöpultit

Halkaisija Vakio pidennetty 25 mm

10, 15 CYF-S10 CYF-L10

25 CYF-S25 CYF-L25



To
im

ilaitteet

2 Toimilaitteet

Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi208

Lineaaritarttuja
MHZA2/MHZ2

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Tarttujatyyppi 2-sorminen, kaksitoiminen ja yksitoiminen

Maks. toimintataajuus
MHZA2: 180 vaihtoa/min
MHZ2: Ø6-25 180 vaihtoa/min
MHZ2: Ø32-40 60 vaihtoa/min

Liitäntäkoko
MHZA: M3x0,5 
MHZ2: Ø6-10 M3x0,5 
MHZ2: Ø16-40 M5x0,8

• Uusi pienoistarttuja MHZA2, koko Ø6 
• Suuri tarkkuus 
• Kompakti rakenne 
• Toistotarkkuus ±0,01 mm (Ø32-40: ±0,02 mm)

Toiminta Tuotekoodi
Sylinterin 

halk. [mm]
Tartunta-1) 

voima [N]
Iskunpituus [mm] Tunnistimet

Käyttöpaine  
(min./maks.)

Kaksitoiminen MHZA2-6D • 6 3,3 (6,1) 2) 4
Ilman 

tunnistinta

0,15-0,7 (1,5-7 bar)

Yksitoiminen (NO) MHZA2-6S • 6 1,9 4
0,3-0,7 (3-7 bar)

Yksitoiminen (NC) MHZA2-6C 6 (3,7) 2) 4

Kaksitoiminen

MHZ2-6D • 6 3,3 (6,1) 2) 4

Tiedot alla

0,15-0,7 (1,5-7 bar)

MHZ2-10D • 10 11 (17) 2) 4 0,2-0,7 (2-7 bar)

MHZ2-16D • 16 34 (45) 2) 6

0,1-0,7 (1-7 bar)

MHZ2-20D • 20 42 (66) 2) 10

MHZ2-25D • 25 65 (104) 2) 14

MHZ2-32D • 32 158 (193) 2) 22

MHZ2-40D • 40 254 (318) 2) 30

Y
ks

ito
im

in
en

Normaalisti avoin

MHZ2-6S • 6 1,9 4 0,3-0,7 (3-7 bar)

MHZ2-10S • 10 7,1 4 0,35-0,7 (3,5-7 bar)

MHZ2-16S • 16 27 6

0,25-0,7 (2,5-7 bar)

MHZ2-20S • 20 33 10

MHZ2-25S • 25 45 14

MHZ2-32S 32 131 22

MHZ2-40S • 40 217 30

Normaalisti suljettu

MHZ2-6C • 6 (3,7) 2) 4 0,3-0,7 (3-7 bar)

MHZ2-10C • 10 (13) 2) 4 0,35-0,7 (3,5-7 bar)

MHZ2-16C • 16 (38) 2) 6

0,25-0,7 (2,5-7 bar)

MHZ2-20C • 20 (57) 2) 10

MHZ2-25C • 25 (83) 2) 14

MHZ2-32C • 32 (161) 2) 22

MHZ2-40C • 40 (267) 2) 30

1) Arvot perustuvat 0,5 MPa paineeseen, tartuntakohta L=20 mm.
2) Arvo sulkeissa ( ) sisäpuoliselle tartunnalle.

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M12-pistoke uros A-koodi

Tunnistimen kiinnike

Tuotekoodi Sylinterin halkaisija

BMG2-012 • Vain sylinterin halkaisijalle 10. Tätä kiinnikettä ei vaadita muille

HUOMAA! SMC ilmoittaa tartuntavoiman sormea kohti kaikissa tarttujissa. 
Kokonaistartuntavoima saadaan kertomalla arvo sormien lukumäärällä.
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Toiminta Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Tartuntavoima/ 

sormi [N]1
Iskunpituus [mm]

Käyttöpaine 
(MPa)

Kaksitoiminen

JMHZ2-8D • 8 7,8 (10,5) 4 0,15 - 0,7

JMHZ2-12D • 12 17,5 (23,3) 6

0,1 - 0,7JMHZ2-16D • 16 32,7 (43,5) 10

JMHZ2-20D • 20 54,2 (72,2) 14

1) Arvot perustuvat 0,5 MPa paineeseen, tartuntakohta L=20 mm. Kokonaistartuntavoima = taulukon arvo x 2.
Arvo sulkeissa ( ) sisäpuoliselle tartunnalle.

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M8-pistoke uros 3-nap.

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M12-pistoke uros A-koodi 3-nap.

Vankka johde ja kompaktit mitat

Johde uudessa JMHZ2:ssa Vastaava edeltäjämalli

JMHZ2-8D MHZ2-10D

JMHZ2-12D MHZ2-16D

JMHZ2-16D MHZ2-20D

JMHZ2-20D MHZ2-25D

Kysy vaihtoehtoisia rakenteita SMC:ltä:
Vakiokierre Sivuttainen asennus Läpimenevä 

Kompakti lineaaritarttuja
JMHZ2

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Tarttujatyyppi 2-sorminen, kaksitoiminen

Maks. toimintataajuus 120 vaihtoa/min

Liiitännät
Koot 8, 12: M3x0,5

Koot 16, 20: M5x0,8

• Kompakti koko, mutta kestää pitkiä tartuntaetäisyyksiä
• Erittäin tarkka; toistotarkkuus ±0,01 mm
• Pienempi paino, 40 % kevyempi kuin MHZ2

UUSI JMHZ2-16D

HUOMAA! SMC ilmoittaa tartuntavoiman sormea kohti kaikissa tarttujissa. 
Kokonaistartuntavoima saadaan kertomalla arvo sormien lukumäärällä.
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Lineaaritarttuja, leveä ote
MHZL2

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Tarttujatyyppi 2-sorminen lineaaritarttuja, kaksitoiminen ja yksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.)
Kaksitoiminen 
Ø10: 0,2-0,7 MPa (2-7 bar) 
Ø16-25: 0,1-0,7 MPa (1-7 bar)

Yksitoiminen 
Ø10: 0,35-0,7 MPa (3,5-7 bar) 
Ø16-25: 0,25-0,7 MPa (2,5-7 bar) 

Maks. toimintataajuus 120 vaihtoa/min

Liitäntäkoko
Ø10: M3x0,5 
Ø16-25: M5x0,8

• Pitkä iskunpituus
• Toistotarkkuus ±0,01 mm

Toiminta Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Tartunta- 1) 

voima [N]
Iskunpituus [mm] Tunnistimet

Kaksitoiminen

MHZL2-10D • 10 11 (17) 2) 8

Tiedot alla

MHZL2-16D • 16 34 (45) 2) 12

MHZL2-20D • 20 42 (66) 2) 18

MHZL2-25D • 25 65 (104) 2) 22

Y
ks

ito
im

in
en

Normaalisti avoin

MHZL2-10S • 10 7,1 8

MHZL2-16S • 16 27 12

MHZL2-20S • 20 33 18

MHZL2-25S 25 50 22

Normaalisti 
suljettu

MHZL2-10C • 10 (13) 2) 8

MHZL2-16C • 16 (38) 2) 12

MHZL2-20C • 20 (57) 2) 18

MHZL2-25C • 25 (85) 2) 22

1) Arvot perustuvat 0,5 MPa paineeseen, tartuntakohta L=20 mm.
2) Arvo sulkeissa ( ) sisäpuoliselle tartunnalle.

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M12-pistoke uros A-koodi

Tunnistimen kiinnike

Tuotekoodi Sylinterin halkaisija

BMG2-012 • Vain sylinterin halkaisijalle 10. Tätä kiinnikettä ei vaadita muille

HUOMAA! SMC ilmoittaa tartuntavoiman sormea kohti kaikissa tarttujissa. 
Kokonaistartuntavoima saadaan kertomalla arvo sormien lukumäärällä.
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Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Tarttujatyyppi 2-sorminen lineaaritarttuja, kaksitoiminen ja yksitoiminen

Maks. toimintataajuus
MHZAJ2: 180 vaihtoa/min
MHZJ2, Ø6-25: 180 vaihtoa/min

Liitäntäkoko
MHZJA: M3x0,5
MHZJ2, Ø6-10: M3x0,5
MHZJ2, Ø16-25: M5x0,8

Pölysuojan materiaali Kloropreenikumi (CR)

• Sopii tuotantolinjoille, työstökoneisiin jne.
• Pölytiivis, tippuvesisuojattu rakenne
• Suojapalkeen materiaali valittavissa

Lineaaritarttuja suojapalkeella
MHZAJ2/MHZJ2

Toiminta Tuotekoodi
Sylinterin 
halkaisija 

[mm]

Tartuntavoima 
[N]*

Iskunpituus 
[mm]

Tunnistimet
Käyttöpaine (min/maks.)

[MPa]

Kaksitoiminen MHZAJ2-6D 6 3,3 (6,1) 1) 4
Ilman 

tunnistinta

0,15-0,7 (1,5-7 bar)

Yksitoiminen (NO) MHZAJ2-6S 6 1,9 4
0,3-0,7 (3-7 bar)

Yksitoiminen (NC) MHZAJ2-6C 6 (3,7) 1) 4

Kaksitoiminen

MHZJ2-6D • 6 3,3 (6,1) 1) 4

Tiedot alla

0,15-0,7 (1,5-7 bar)

MHZJ2-10D • 10 9,8 (17) 1) 4 0,2-0,7 (2-7 bar)

MHZJ2-16D • 16 30 (40) 1) 6

0,1-0,7 (1-7 bar)MHZJ2-20D • 20 42 (66) 1) 10

MHZJ2-25D • 25 65 (104) 1) 14

Y
ks

ito
im

in
en

Normaalisti avoin

MHZJ2-6S 6 1,9 4 0,3-0,7 (3-7 bar)

MHZJ2-10S • 10 6,3 4 0,35-0,7 (3,5-7 bar)

MHZJ2-16S 16 24 6

0,25-0,7 (2,5-7 bar)MHZJ2-20S • 20 28 10

MHZJ2-25S • 25 45 14

Normaalisti suljettu

MHZJ2-6C • 6 (3,7) 1) 4 0,3-0,7 (3-7 bar)

MHZJ2-10C • 10 (12) 1) 4 0,35-0,7 (3,5-7 bar)

MHZJ2-16C • 16 (31) 1) 6

0,25-0,7 (2,5-7 bar)MHZJ2-20C • 20 (56) 1) 10

MHZJ2-25C 25 (83) 1) 14

* Arvot perustuvat 0,5 MPa paineeseen, tartuntakohta L=20 mm.
1) Arvo sulkeissa ( ) sisäpuoliselle tartunnalle.

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M12-pistoke uros A-koodi

Tunnistimen kiinnike

Tuotekoodi Sylinterin halkaisija

BMG2-012 • Vain sylinterin halkaisijalle 10. Tätä kiinnikettä ei vaadita muille

HUOMAA! SMC ilmoittaa tartuntavoiman sormea kohti kaikissa tarttujissa. 
Kokonaistartuntavoima saadaan kertomalla arvo sormien lukumäärällä.
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Matalaprofiilinen tarttuja
MHF2

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Tarttujatyyppi 2-sorminen lineaaritarttuja, kaksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.)
Ø8: 0,15-0,7 MPa (1,5-7 bar)
Ø12-20: 0,1-0,7 MPa (1-7 bar)

Maks. toimintataajuus
Lyhyt ja keskipitkä iskunpituus: 120 vaihtoa/min
Pitkä iskunpituus: 60 vaihtoa/min

Liitäntäkoko
Ø8: M3x0,5 
Ø12-20: M5x0,8

• Toistotarkkuus jopa ± 0,05 mm
• Matala rakenne minimoi tarvittavan asennustilan
• Kolme valinnaista sormen iskunpituutta
• Tarkka lineaarijohde

Toiminta Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Tartuntavoima 

[N]*
Iskunpituus 

[mm]
Tunnistimet

Lyhyt iskunpituus

MHF2-8D • 8 19 8

Tiedot alla

MHF2-12D • 12 48 12

MHF2-16D • 16 90 16

MHF2-20D • 20 141 20

Keskisuuri iskunpituus

MHF2-8D1 • 8 19 16

MHF2-12D1 • 12 48 24

MHF2-16D1 • 16 90 32

MHF2-20D1 • 20 141 40

Pitkä iskunpituus

MHF2-8D2 • 8 19 32

MHF2-12D2 • 12 48 48

MHF2-16D2 • 16 90 64

MHF2-20D2 • 20 141 80

* Arvot perustuvat 0,5 MPa paineeseen, tartuntakohta L=20 mm.

Tunnistimet 

Tuotekoodi Tyyppi

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M12-pistoke uros A-koodi

HUOMAA! SMC ilmoittaa tartuntavoiman sormea kohti kaikissa tarttujissa. 
Kokonaistartuntavoima saadaan kertomalla arvo sormien lukumäärällä.
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Leveäkitainen lineaaritarttuja
MHL2

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Tarttujatyyppi 2-sorminen lineaaritarttuja, kaksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.)
Ø10: 0,15-0,6 MPa (1,5-6 bar) 
Ø16-40: 0,1-0,6 MPa (1-6 bar)

Maks. toimintataajuus
MMHL2-10D - 25D: 60 vaihtoa/min
MHL2-32D - 40D: 30 vaihtoa/min

MHL2-10D1 - 25D1: 40 vaihtoa/min
MHL2-32D1 - 40D1: 20 vaihtoa/min

MHL2-10D2 - 25D2: 40 vaihtoa/min
MHL2-32D2 - 40D2: 20 vaihtoa/min

Liitäntäkoko
Ø10-25: M5x0,8 
Ø32-40: Rc1/8”

• 3 tarttujan iskunpituutta jokaisessa kokovaihtoehdossa
• Synkronoitu tartuntaliike hammastangon avulla
• Toistotarkkuus ± 0,1 mm

Toiminta Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Tartuntavoima 

[N]* / sormi

Tehollinen iskunpituus [mm]
Tunnistimet

L2-L1 L1 L2

Lyhyt 
iskunpituus

MHL2-10D • 10 14 20 56 76

Tiedot alla

MHL2-16D • 16 45 30 68 98

MHL2-20D • 20 74 40 82 122

MHL2-25D • 25 131 50 100 150

MHL2-32D • 32 228 70 150 220

MHL2-40D • 40 396 100 188 288

Keskisuuri 
iskunpituus

MHL2-10D1 • 10 14 40 78 118

MHL2-16D1 • 16 45 60 110 170

MHL2-20D1 • 20 74 80 142 222

MHL2-25D1 • 25 131 100 182 282

MHL2-32D1 • 32 228 120 198 318

MHL2-40D1 • 40 396 160 246 406

Pitkä 
iskunpituus

MHL2-10D2 • 10 14 60 96 156

MHL2-16D2 • 16 45 80 130 210

MHL2-20D2 • 20 74 100 162 262

MHL2-25D2 • 25 131 120 200 320

MHL2-32D2 • 32 228 160 242 402

MHL2-40D2 • 40 396 200 286 486

* Arvot perustuvat 0,5 MPa paineeseen, tartuntakohta Ø10-20: L=40 mm, Ø32-40: L=80 mm.

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M12-pistoke uros A-koodi

Tunnistimen kiinnike

Tuotekoodi Sylinterin halkaisija

BMG2-012 • Sylinterin halkaisija 10-40

HUOMAA! SMC ilmoittaa tartuntavoiman sormea kohti kaikissa tarttujissa. 
Kokonaistartuntavoima saadaan kertomalla arvo sormien lukumäärällä.
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2-, 3- ja 4-sorminen istukkatarttuja
MHS2/MHS3/MHS4

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Tarttujatyyppi 2-, 3-, 4-sorminen istukkatarttuja, kaksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.)
Ø16-25: 0,2-0,6 MPa (2-6 bar)
Ø32-125: 0,1-0,6 MPa (1-6 bar) 

Maks. toimintataajuus
Ø16-25: 120 vaihtoa/min
Ø32-63: 60 vaihtoa/min
Ø80-125: 30 vaihtoa/min

Liitäntäkoko

Ø16: M3x0,5
Ø20-63: M5x0,8
Ø80: 1/8”
Ø100: 1/4”
Ø125: 3/8”

• Sisä- ja ulkopuoliseen tartuntaan

• Toistotarkkuus ± 0,01 mm
• MHS3 on saatavana myös yksitoimisena koossa Ø16-63

Toiminta Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]

Tartuntavoima 
[N] 

/ sormi*

Iskunpituus 
(halk.) [mm]

Tunnistimet

2-toiminen 
2-sorminen

MHS2-16D • 16 21 (23) 4

Tiedot alla

MHS2-20D • 20 37 (42) 4

MHS2-25D • 25 63 (71) 6

MHS2-32D • 32 111 (123) 8

MHS2-40D • 40 177 (195) 8

MHS2-50D • 50 280 (306) 12

MHS2-63D • 63 502 (537) 16

2- toiminen 
3-sorminen

MHS3-16D • 16 14 (16) 4

MHS3-20D • 20 25 (28) 4

MHS3-25D • 25 42 (47) 6

MHS3-32D • 32 74 (82) 8

MHS3-40D • 40 118 (130) 8

MHS3-50D • 50 187 (204) 12

MHS3-63D • 63 335 (359) 16

MHS3-80D • 80 500 (525) 20

MHS3-100D • 100 750 (780) 24

MHS3-125D • 125 1270 (1320) 32

2-toiminen 
4-sorminen

MHS4-16D • 16 10 (12) 4

MHS4-20D • 20 19 (21) 4

MHS4-25D • 25 31 (35) 6

MHS4-32D • 32 55 (61) 8

MHS4-40D • 40 88 (97) 8

MHS4-50D • 50 140 (153) 12

MHS4-63D • 63 251 (268) 16

*  Arvot perustuvat 0,5 MPa paineeseen, tartuntakohta L=20 mm (ø16 – ø25), L= 30 mm (ø32 – ø63), L= 50 mm (ø80 – 
ø125), 

( ) = tartuntavoima sisäpuoliselle tartunnalle

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M12-pistoke uros A-koodi

BMG2-012 • Tunnistimen kiinnike Ø32-125

HUOMAA! SMC ilmoittaa 
tartuntavoiman sormea 
kohti kaikissa tarttujissa. 
Kokonaistartuntavoima 
saadaan kertomalla arvo 
sormien lukumäärällä.
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2-sorminen saksitarttuja
MHC2

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Tarttujatyyppi 2-sorminen saksitarttuja, kaksitoiminen ja yksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.)
Kaksitoiminen: 0,1-0,6 MPa (1-6 bar) 
Yksitoiminen: 0,25-0,6 MPa (2,5-6 bar)

Maks. toimintataajuus 180 vaihtoa/min

Liitäntäkoko
Ø10: M3x0,5
Ø16-25: M5x0,8

• Toistotarkkuus ± 0,01 mm
• Kompakti rakenne

Toiminta Tuotekoodi
Sylinterin halkaisija 

[mm]
Tartuntamomentti1) 
sormea kohti [Nm]

Avautumiskulma Tunnistimet

Kaksitoiminen

MHC2-10D • 10 0,1

+30° ... -10° Tiedot alla

MHC2-16D • 16 0,39

MHC2-20D • 20 0,70

MHC2-25D • 25 1,36

Yksitoiminen (NO)

MHC2-10S • 10 0,07

MHC2-16S • 16 0,31

MHC2-20S • 20 0,54

MHC2-25S • 25 1,08

1) Per sormi 0,5 MPa paineella

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M12-pistoke uros A-koodi

BMG2-012 • Tunnistimen kiinnityskorvake 

HUOMAA! SMC ilmoittaa tartuntavoiman sormea kohti kaikissa tarttujissa. 
Kokonaistartuntavoima saadaan kertomalla arvo sormien lukumäärällä.
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MHC2

MHCA2
(lyhyt asennus- 

pituus)
MHCM2
(pienois-
tarttuja)

2-sorminen saksitarttuja
MHC2/MHCA2/MHCM2

Toiminta Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Tartuntamomentti1) 

/ sormi [Nm]
Avautumiskulma Tunnistimet

Kaksitoiminen MHC2-6D • 6 0,038
+30° ... -10° Tiedot alla

Yksitoiminen (NO) MHC2-6S 6 0,024

Kaksitoiminen MHCA2-6D • 6 0,038
+30° ... -10° Ilman tunnistinta

Yksitoiminen (NO) MHCA2-6S 6 0,024

Yksitoiminen (NO) MHCM2-7S • 7 0,017 +20° ... -7° Ilman tunnistinta

1) Per sormi 0,5 MPa paineella

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M12-pistoke uros A-koodi

BMG2-012 • Tunnistimen kiinnityskorvake

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Tarttujatyyppi 2-sorminen saksitarttuja, kaksitoiminen ja yksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.)

MHC2 ja MHCA2: 
Kaksitoiminen 0,15-0,6 MPa (1,5-6 bar) 
Yksitoiminen 0,3-0,6 MPa (3-6 bar)
MHCM2: Yksitoiminen 0,4-0,6 MPa (4-6 bar)

Maks. toimintataajuus 180 vaihtoa/min

Liitäntäkoko M3x0,5

• MHC-saksitarttuja nyt myös koossa Ø6 
• MHCM2, saksitarttuja miniatyyrikoossa

HUOMAA! SMC ilmoittaa tartuntavoiman sormea kohti kaikissa tarttujissa. 
Kokonaistartuntavoima saadaan kertomalla arvo sormien lukumäärällä.
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Itselukittuva tarttuja
MHT2

Toiminta Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Tartuntamomentti1) 

/ sormi [Nm]
Avautumiskulma Tunnistimet

Kaksitoiminen

MHT2-32TFDZ • 32 12,4 +28° ... -3°

Tiedot alla
MHT2-40TFDZ • 40 36 +27° ... -3°

MHT2-50TFDZ • 50 63 +23° ... -2°

MHT2-63TFDZ • 63 106 +23° ... -2°

1) 0,5 MPa paineella

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila 5–60 °C

Tarttujatyyppi 2-sorminen saksitarttuja, kaksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.) 0,1-0,6 MPa (1-6 bar)

Liitäntäkoko
Ø32-40: G1/8”
Ø50-63: G1/4”

• Lukitusmekanismi pitää työkappaleen kiinni, vaikka paine katoaisi

HUOMAA! SMC ilmoittaa tartuntavoiman sormea kohti kaikissa tarttujissa. 
Kokonaistartuntavoima saadaan kertomalla arvo sormien lukumäärällä.
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180º saksitarttuja, nokkatyyppinen
MHY2

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Tarttujatyyppi 2-sorminen saksitarttuja, kaksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.) 0,1-0,6 MPa (1-6 bar)

Maks. toimintataajuus 60 vaihtoa/min

Liitäntäkoko M5x0,8

• Synkronoitu pyörimisliike kampivedon ansiosta, suuri pitomomentti
• Ruostumattomat sormet vakiona

Toiminta Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Tartuntamomentti1) 

/ sormi [Nm]
Avautumiskulma Tunnistimet

Kaksitoiminen, avautumiskulma 
180°

MHY2-10D • 10 0,16 +180° ... -3°

Tiedot alla
MHY2-16D • 16 0,54 +180° ... -3°

MHY2-20D • 20 1,10 +180° ... -3°

MHY2-25D • 25 2,28 +180° ... -3°

1) Per sormi 0,5 MPa paineella

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M12-pistoke uros A-koodi

HUOMAA! SMC ilmoittaa tartuntavoiman sormea kohti kaikissa tarttujissa. 
Kokonaistartuntavoima saadaan kertomalla arvo sormien lukumäärällä.
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Toiminta Tuotekoodi
Sylinterin 
halkaisija [mm]

Tartuntamomentti 
1) / sormi [Nm]

Avautumiskulma Tunnistimet

Kaksitoiminen, avautumiskulma 180°

MHW2-20D • 20 0,30 +180° ... -5°

Tiedot alla

MHW2-25D • 25 0,73 +180° ... -6°

MHW2-32D • 32 1,61 +180° ... -5°

MHW2-40D • 40 3,70 +180° ... -5°

MHW2-50D • 50 8,27 +180° ... -4°

1) Per sormi 0,5 MPa paineella

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M12-pistoke uros A-koodi

BMG2-012 • Tunnistimen kiinnityskorvake

180º saksitarttuja, hammastanko
MHW2

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Tarttujatyyppi 2-sorminen saksitarttuja, kaksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.) 0,15-0,7 MPa (1,5-7 bar)

Maks. toimintataajuus
Ø20-25: 60 vaihtoa/min
Ø32-50: 30 vaihtoa/min

Liitäntäkoko
Ø20-25: M5x0,8
Ø32-40: Rc1/8”
Ø50: Rc1/4”

• Vankkarakenteinen hammastankotoimilaite tarttujan sormien synkronoituja kääntöliikkeitä varten
• Tunteeton lialle, koska runko on lähes täysin suljettu
• Synkronoitu pyörimisliike kampivedon ansiosta, suuri pitomomentti

HUOMAA! SMC ilmoittaa tartuntavoiman sormea kohti kaikissa tarttujissa. 
Kokonaistartuntavoima saadaan kertomalla arvo sormien lukumäärällä.
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Pienoiskääntölaite
CRJ

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Kääntökulma
Vakio: 90°, 100°, 180°, 190°  
Ulk. pysäytyksellä: 90°, 180°

Sallittu kääntöaika 0,1–0,5 s/90°

Käyttöpaine maks. 0,7 MPa (7 bar)

Käyttöpaine min. 0,15 MPa (1,5 bar)

Käyttölämpötila 0–60 °C

Ilmaliitäntä M3

• Kompakti rakenne, kapea runko
• Patentoitu rakenne, välyksetön
• Halkaisijaltaan suuri ulostuloakseli suurella rullalaakerilla takaa hyvän vakauden
• Saatavana ulkoisilla pysäyttimillä, säätöalue ±5°, jälkiasennettavissa

Tuotekoodi Koko Kääntökulma
Tehollinen 

kääntömomentti [Nm] *
Sallittu kineettinen 

energia [mJ]
Kulman säätö

CRJB05-□ • 05 90°,  100°, 
180°, 190° 05: 0,042 

1: 0,095

05: 0,25; 1: 0,40 –
CRJB1-□ • 1

CRJU05-□ • 05
90°, 180° 05:1,0; 1: 2,0

Molemmissa 
päissä ±5°CRJU1-□ • 1

□ Kääntökulma
* 0,5 MPa paineella

Ulkoiset pysäyttimet

Tuotekoodi Malliin

P531010-1  CRJU05-90

P531010-2 CRJU05-180

P531020-1 CRJU1-90

P531020-2 CRJU1-180

Huomaa: Jos asennat CRJBn ulkoisilla pysäyttimillä, 
käytä 100° versiota saadaksesi 90° CRJU-mallin,  
tai 190° versiota saadaksesi 180° CRJU-mallin.

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros 

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi
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Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen kääntölaite

Käyttöpaine
0,2-0,7 MPa (2-7 bar) koot 10-20

0,2-1,0 MPa (2-10 bar) koot 30-40

Käyttölämpötila 5–60 °C

Liiitännät M5x0,8

• Kääntökulma on säädettävissä päätyasennoissa
• Kompakti tunnistimen asennus
• Jopa 44 % lyhyempi ja 48 % kevyempi kuin CRB2-malli

Kompakti kääntölaite
CRB

Tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M12-pistoke uros A-koodi

Kompakti siipimallinen kääntölaite

Tuotekoodi Koko
Kääntökulma, 
(säädettävä)

Tehollinen 
kääntömomentti (Nm)*

Sallittu kineettinen 
energia (J)

Sallittu kääntö-
aika (s/90°)

CDRBS10-90 •
10

90°(0/+5°)
0,18 0,00015

0,03 - 0,5

CDRBS10-180 • 180°(0/+5°)

CDRBS15-90 •
15

90°(0/+4°)
0,46 0,001

CDRBS15-180 • 180°(0/+4°)

CDRBS20-90 •
20

90°(±10°)
0,99 0,003

CDRBS20-180 • 180°(±10°)

CDRBS30-90 •
30

90°(±10°)
2,58 0,02 0,04 - 0,5

CDRBS30-180 • 180°(±10°)

CDRBS40-90 •
40

90°(±10°)
5,38 0,04 0,07 - 0,5

CDRBS40-180 • 180°(±10°)

* Huom. 0,7 MPa paineella

Putket ja tunnistimen kaapelit liitetään ja päätyasennon säätö 
tehdään käytännöllisesti samalta puolelta.

Säädettävät päätyasennot

90°(±10°)

180°(±10°)

koossa 20, 30, 40

Kompakti 
tunnistimen 

asennus

Akselin asento 
helposti luettavissa
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Kompakti kääntölaite kulman säädöllä
CRB2

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Kääntökulma 90°, 180°, 270° tai säädettävä

Käyttöpaine maks.
Ø10-20: 0,7 MPa (7 bar)  
Ø30-40: 1,0 MPa (10 bar)

Käyttöpaine min.
Ø10: 0,2 MPa (2 bar)  
Ø20-40: 0,15 MPa (1,5 bar)

Käyttölämpötila 5–60 °C

Vaimennus Kumivaimennus

Ilmaliitäntä
Ø 10-15: M3
Ø 20-40: M5

• Tunnistimen asennusmahdollisuus 
• Kulmamoduulin asennusmahdollisuus (koot 10-40) 
• Pitkä käyttöikä 
• Ei välystä päätyasennossa 

• Kaksisiipinen tyyppi 90° kääntökulmalla antaa suuremman momentin (valinnainen) 
• Helppo tunnistimen ja kääntökulman säätö 

CRB2 (Ø10 • 15 • 20 • 30 • 40)

Kaksoisakseli, yksi siipi

Tuotekoodi Koko Kääntökulma Tehollinen kääntömomentti Nm* Sallittu kineettinen energia [J] Sallittu kääntöaika [s/90°]

CRB2BW10-90SZ •

10

90°

0,18 0,00015

0,03-0,30

CRB2BW10-180SZ • 180°

CRB2BW10-270SZ • 270°

CRB2BW15-90SZ •

15

90°

0,46 0,001CRB2BW15-180SZ • 180°

CRB2BW15-270SZ • 270°

CRB2BW20-90SZ •

20

90°

0,99 0,003CRB2BW20-180SZ • 180°

CRB2BW20-270SZ • 270°

CRB2BW30-90SZ •

30

90°

2,58 0,02 0,04-0,30CRB2BW30-180SZ • 180°

CRB2BW30-270SZ • 270°

CRB2BW40-90SZ •

40

90°

5,38 0,04 0,07-0,5CRB2BW40-180SZ • 180°

CRB2BW40-270SZ • 270°

* 0,7 MPa paineella

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi

Tunnistimen, kulmamoduulin ja kytkimen (CRB2:een) tuotekoodit

Koko

① ② ③

Tunnistimen tuotek. 
Huom. 1, 2)

Kulmamoduulin 
tuotek. Huom. 1)

Kytkimen tuotek. 
Huom. 3)

10 P611070-1M P811010-3 • P211070-10

15 P611090-1M P811020-3 • P211090-10

20 P611060-1M P811030-3 • P211060-10

30 P611080-1M P811040-3 • P211080-10

40 P611010-1M P811050-3 • P211010-10
Huom. 1) Kaikki yksiköt ovat jälkiasennettavissa kääntölaitteeseen.
Huom. 2) Tunnistinyksikön voi tilata erikseen tuotteen toimituksen jälkeen. Tunnistin tilataan myös erikseen.
Huom. 3)  Kytkin tarvitaan kulmamoduulin jälkiasennukseen tunnistimella varustettuun kääntölaitteeseen, tai tunnistimen jälkiasennukseen kulmamoduulilla 

varustettuun kääntölaitteeseen.

①

③

②

Vasen: kulmamoduulilla ja anturilla
Oikea: anturilla
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CRB1 (Ø50 • 63 • 80 • 100)

Kääntölaite suurille voimille
CRB1

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Kääntökulma 90°, 180° ja 270°

Sallittu kääntöaika 0,1–1,0 s/90°

Käyttöpaine maks. 1,0 MPa (10 bar)

Käyttöpaine min. 0,15 MPa (1,5 bar)

Käyttölämpötila 5–60 °C

Ilmaliitäntä Ø50-63: G1/8, Ø80-100: G1/4

• Kompakti rakenne 
• Pitkä käyttöikä 
• Välyksetön toiminta

Tuotekoodi Koko Kääntökulma Tehollinen kääntömomentti [Nm]* Sallittu kineettinen energia [J] Kierre

CRB1BW50-90S-XF •

50

90°

8,14 0,082

G1/8

CRB1BW50-180S-XF • 180°

CRB1BW50-270S-XF • 270°

CRB1BW63-90S-XF •

63

90°

15,5 0,12CRB1BW63-180S-XF • 180°

CRB1BW63-270S-XF • 270°

CRB1BW80-90S-XF •

80

90°

25,7 0,398

G1/4

CRB1BW80-180S-XF • 180°

CRB1BW80-270S-XF • 270°

CRB1BW100-90S-XF •

100

90°

51,2 0,6CRB1BW100-180S-XF • 180°

CRB1BW100-270S-XF • 270°

D: Sisäinen magneetti on saatavana, kysy lisätietoja SMC:ltä.
* 0,7 MPa paineella

Jalkakiinnikkeet (pari)

Tuotekoodi Koko

P411020-5 • 50

P411030-5 63

P411040-5 • 80

P411050-5 • 100

Tunnistinmoduli D-R73*/T79* anturille

Tuotekoodi Koko

P411020-1 • 50

P411030-1 • 63

P411040-1 • 80

P411050-1 • 100

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-R731L • Oikea Reed-elementti, 3 m kaapeli

D-R732L • Vasen Reed-elementti, 3 m kaapeli

D-T791L • Oikea puolijohde, 2-joht., 3 m kaapeli

D-T792L • Vasen puolijohde, 2-joht., 3 m kaapeli

Kaksoisakseli, yksi siipi

Tuotekoodi Koko Kääntökulma Tehollinen kääntömomentti Nm* Sallittu kineettinen energia [J] Sallittu kääntöaika [s/90°]

CRB2BW10-90SZ •

10

90°

0,18 0,00015

0,03-0,30

CRB2BW10-180SZ • 180°

CRB2BW10-270SZ • 270°

CRB2BW15-90SZ •

15

90°

0,46 0,001CRB2BW15-180SZ • 180°

CRB2BW15-270SZ • 270°

CRB2BW20-90SZ •

20

90°

0,99 0,003CRB2BW20-180SZ • 180°

CRB2BW20-270SZ • 270°

CRB2BW30-90SZ •

30

90°

2,58 0,02 0,04-0,30CRB2BW30-180SZ • 180°

CRB2BW30-270SZ • 270°

CRB2BW40-90SZ •

40

90°

5,38 0,04 0,07-0,5CRB2BW40-180SZ • 180°

CRB2BW40-270SZ • 270°

* 0,7 MPa paineella

Tunnistinmoduli D-M9* anturille

Koko Tuotekoodi Kytkin

50 P411020-1M

P811010-8M •
63 P411030-1M

80 P411040-1M

100 P411050-1M



To
im

ilaitteet

2 Toimilaitteet

Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi224

Kääntölaite hammastangolla
CRA1

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Kääntökulma 90°, 180°

Käyttöpaine maks. 1,0 MPa (10 bar)

Käyttöpaine min. 0,1 MPa (1 bar)

Käyttölämpötila 0–60 °C

Vaimennus Ø30: ei ole; Ø50-100: ilmavaimennus 

• Koot Ø30–100 mm, kääntökulma 90° tai 180°
• Saatavana yhdellä tai kaksoisakselilla varustetut mallit
• Vakiomalli voidaan varustaa tunnistimella päätyasennon tunnistamista varten
• Säädettävä kulma saatavana (Ø50 - Ø100)
• Ilma-hydraulinen versio saatavana (Ø50 - Ø100)

Kaksoisakseli, sisäinen magneetti

Tuotekoodi Sylinterin 
halkaisija [mm]

Kääntö-
kulma

Tehollinen kään-
tö-momentti [Nm] *

Sallittu kineettinen 
energia [J]

Liitäntä-
koko

Sallittu kääntöaika

CDRA1BW30-90Z •
30

90°
3,82 0,01 M5 0,2-1,00 s/90°

CDRA1BW30-180Z • 180°

CDRA1BW50TF-90CZ •
50

90°
18,5 0,98

G1/8

0,2-2,00 s/90°
CDRA1BW50TF-180CZ • 180°

CDRA1BW63TF-90CZ •
63

90°
34,4 1,50 0,2-3,00 s/90°

CDRA1BW63TF-180CZ • 180°

CDRA1BW80TF-90CZ •
80

90°
63,4 2,00 G1/4 0,2-4,00 s/90°

CDRA1BW80TF-180CZ • 180°

CDRA1BW100TF-90CZ
100

90°
149 2,90 G3/8 0,2-5,00 s/90°

CDRA1BW100TF-180CZ 180°

* 1,0 MPa paineella

U: Koot 50–100 saatavana myös kulman säädöllä, lisää tuotekoodiin “U” W:n jälkeen.

Jalkakiinnike

Tuotekoodi Koko

CRA1L30-Y-1Z 30

CRA1L50-Y-1Z • 50

CRA1L63-Y-1Z • 63

CRA1L80-Y-1Z • 80

CRA1L100-Y-1Z • 100

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros 

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi

BMY3-016 • Tunnistimen kiinnityskorvake 
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Kääntöpöytä hammastangolla, säädettävä kulma
MSQ

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Kääntökulma 0-190°

Käyttöpaine maks. Koko 1- 7: 0,7 MPa (7 bar); koko 10-200: 1 MPa (10 bar)

Käyttöpaine min. 0,1 MPa (1 bar)

Käyttölämpötila 0–60 °C

• Hyvä tarkkuus ja kuorman vastaanottokyky
• Tunnistimet integroitavissa runkoprofiiliin
• Portaattomasti säädettävissä 0-190° säätöpultilla tai iskunvaimentimella
• Kääntölevyn asteikko helpottaa säätöä

Tuotekoodi Koko Tyyppi
Tehollinen kääntö-
momentti [Nm]*

Sallittu kineettinen  
energia [J]

Sallittu kääntö-
aika s/90°

Vaimennus Ilmaliitäntä

MSQB1A • 1

Säätö- 
pultti

0,10 0,001

0,2 - 0,7
-

M3MSQB2A • 2 0,21 0,002

MSQB3A • 3 0,35 0,002

Kumi-
vaimennus

MSQB7A • 7 0,67 0,006

0,2 - 1,0

M5MSQB10A • 10 1,07 0,007

MSQB20A • 20 2,20 0,025

MSQB30A • 30 3,19 0,048

Rc1/8

MSQB50A • 50 5,57 0,081

MSQB70A • 70 8,15 0,240 0,2 - 1,5

MSQB100A • 100 12,2 0,320 0,2 - 2,0

MSQB200A • 200 23,8 0,560 0,2 - 2,5

MSQB10R • 10

Iskun-
vaimennin

1,07 0,039

0,2 - 0,7

Sisäinen  
iskunvaimennin

M5
MSQB20R • 20 2,20 0,116

MSQB30R • 30 3,19 0,116

Rc1/8

MSQB50R • 50 5,57 0,294

MSQB70R • 70 8,15 1,100

0,2 - 1,0MSQB100R • 100 12,2 1,600

MSQB200R • 200 23,8 2,900

* 0,6 MPa paineella.
Kysy G-lieriökierteellä varustettu versio SMC:ltä.

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli *

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros *

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi

*Ei malleihin MSQB1A - MSQB7A

Kysy myös uudesta kompaktimmasta MSQ-mallista!
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• Koot: 10, 20, 30 ja 50
• 4-10 kertaa suurempi sallittu kineettinen 

energia verrattuna sisäisellä iskunvaimentimella 
varustettuun malliin

• Lyhyempi pituus
• Symmetrisiä malleja saatavana

Kaksoismäntäkäyttö, kääntölevy ja 
ulkoiset iskunvaimentimet
MSQ□L, MSQ□H

Kääntöpöytä ulkoisilla iskunvaimentimilla 

Tuotekoodi Koko Kääntökulma
Sallittu  

kineettinen 
energia [J]

Vaimennus Ilmaliitäntä

MSQB10L2 •
10

180°
0,161

Ulkoinen 
iskunvai-
mennin

M5
MSQB10L3 • 90°

MSQB20L2 •
20

180°
0,574

MSQB20L3 • 90°

MSQB30L2 •
30

180°
0,805

Rc1/8
MSQB30L3 • 90°

MSQB50L2 •
50

180°
1,310

MSQB50L3 • 90°

MSQB10H2 •
10

180°
0,231

Ulkoinen 
iskunvai-
mennin

M5
MSQB10H3 • 90°

MSQB20H2 •
20

180°
1,06

MSQB20H3 • 90°

MSQB30H2 •
30

180°
1,21

Rc1/8
MSQB30H3 • 90°

MSQB50H2 •
50

180°
1,82

MSQB50H3 • 90°

Katso tehollinen vääntömomentti edelliseltä sivulta. Sallittu kääntöaika (s/90°) 0,2 - 1,0

• Koot: 1, 2, 3, 7, 10, 20, 30 ja 50
• Kaksirivinen tarkkuuskuulalaakeri ja 

mittatoleranssit H8/h8
• Liike pöydän sivuvoiman suunnassa: 0,01 

mm tai pienempi

Suuri tarkkuus
MSQA

Erittäin tarkka kääntöpöytä 0–190°

Tuotekoodi Koko
Tehollinen 
kääntömo-
mentti (Nm)

Sallittu  
kineettinen 
energia (J)

Sallittu 
kään-
töaika 
(s/90°)

Vaimennus
Ilma- 

liitäntä

MSQA10A 10 1,07 0,007

0,2 -1,0
Säätö- 
pultti

M5x0,8
MSQA20A 20 2,20 0,025

MSQA30A 30 3,19 0,048
Rc1/8

MSQA50A 50 5,57 0,081

MSQA10R 10 1,07 0,039

0,2 -0,7
Iskun- 

vaimennin

M5x0,8
MSQA20R 20 2,20 0,116

MSQA30R 30 3,19 0,116
Rc1/8

MSQA50R 50 5,57 0,294

Iskunvaimennin varaosana
Käyttökohteesta riippuen iskunvaimennin saattaa tulla käyttöikänsä loppuun ennen kääntöpöytää.

Tuotekoodi, iskunvaimennin (1 kpl)

Sisäisesti asennettu* Ulkoisesti asennettu

Koko MSQBxxR; MSQAxxR MSQBxxL MSQBxxH

10 RBA0805-X692 RB0805 RB0806

20
RBA1006-X692 RB1006 RB1007

30

50 RBA1411-X692 RB1411 RB1412

70
RBA2015-X821

100

200 RBA2725-X821

*Iskunvaimentimella voidaan korvata säätöpultti paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi malleissa 
MSQBxxA ja MSQAxxA
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Tarkkuussylinteri
MTS

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta  Kaksitoiminen, magneetti

Käyttöpaine (min./maks.) 
(ilman päätyasennon lukitusta)

Ø8: 0,15-0,7 MPa (1,5-7 bar)   
Ø12 ja Ø16: 0,12-0,7 MPa (1,2-7 bar)  
Ø20 - Ø40: 0,1-0,7 MPa (1-7 bar) 

Männän nopeus
Ø8: 50-500 mm/s 
Ø12 - Ø40: 50-800 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus
Ø8: Kumivaimennus 
Ø12 - Ø40: Ilmavaimennus

• Sylinterin halkaisijat ø8–40 mm, vakioiskunpituudet 200 mm asti
•  Sylinterit laadukkaalla männänvarren kuulalaakeroinnilla paremman toistotarkkuuden ja 

pyörimättömyyden takaamiseksi
• Päätyasennon lukitus ja iskunpituuden säätimet saatavana lisävarusteena

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Vakioiskunpituus [mm] Liitäntäkoko Männänvarren pään kierre (sisäkierre)

MTS8-□ 8 5, 10, 15, 20, 25, 30 M3 M2,5x0,45 

MTS12-□  • 12 25, 50, 75, 100

M5

M3x0,5 

MTS16-□ • 16 25, 50, 75, 100 M4x0,7 

MTS20-□ • 20 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 M5x0,8 

MTS25-□ • 25 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 M6x1,0 

MTS32-□ • 32 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200
Rc1/8

M8x1,25 

MTS40-□ • 40 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 M10x1,5 

M: männänvarren pään ulkokierre, lisätään tuotekoodin loppuun, esim.: MTS12-50M (ei varastomalli)

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi



To
im

ilaitteet

2 Toimilaitteet

Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi228

Kaksoismäntäsylinteri, kompakti malli
CXSJ

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttöpaine (min./maks.) 
(ilman päätyasennon lukitusta)

Ø6: 0,15-0,7 MPa (1,5-7 bar)   
Ø10 ja Ø15: 0,1-0,7 MPa (1-7 bar)  
Ø20 - Ø32: 0,05-0,7 MPa (0,5-7 bar) 

Männän nopeus
Ø6 ja Ø10: 30-800 mm/s  
Ø15 ja Ø20: 30-700 mm/s 
Ø25 ja Ø32: 30-600 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus

• Liuku- tai kuulalaakeroituna
• Iskunpituuden säätö 0 ... -5 mm

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Vakioiskunpituudet [mm] 

säädettävissä 5 mm
Liitäntäkoko Johde

CXSJM6-□ • 6 10, 20, 30, 40, 50 M3

Liukulaakeroitu

CXSJM10-□ • 10 10, 20, 30, 40, 50, 75 M5

CXSJM15-□ • 15 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 M5

CXSJM20-□ • 20 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 M5

CXSJM25-□ 25
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

M5

CXSJM32TF-□ 32 G1/8

CXSJL6-□ • 6 10, 20, 30, 40, 50 M3

Kuulalaakeroitu

CXSJL10-□ • 10 10, 20, 30, 40, 50, 75 M5

CXSJL15-□ 15

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

M5

CXSJL20-□ 20 M5

CXSJL25-□ 25 M5

CXSJL32TF-□ 32 G1/8

□ Iskunpituus

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi
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Kompakti johdesylinteri, 2-mäntäinen
JMGP

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Iskunpituus [mm] Liitäntäkoko

JMGPM12-□ • ø12  (10 mm x 2)
10, 20, 30, 50, 100 M3

JMGPM16-□ • ø16 (12 mm x 2)

JMGPM20-□ • ø20 (16 mm x 2) 20, 30, 50, 100, 150

M5JMGPM25-□ • ø25 (20 mm x 2) 20, 30, 50, 100, 150

JMGPM32-□ • ø32 (25 mm x 2) 25, 50, 100, 150, 200

JMGPM40TF-□ • ø40 (32 mm x 2)
25, 50, 100, 150, 200

G1/8”JMGPM50TF-□ • ø50 (40 mm x 2)

JMGPM63TF-□ • ø63 (45 mm x 2) 25, 50, 100, 150, 200

JMGPM80TF-□ • ø80 (56 mm x 2) 25, 50, 100, 150, 200
G1/4”

JMGPM100TF-□ ø100 (71 mm x 2) 25, 50, 100, 150, 200

□ Iskunpituus
Muita iskunpituuksia kysyttäessä

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 µm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttöpaine 0,15 - 0,7 MPa (1,5 - 7 bar)

Männän nopeus
Ø12-63: 50-300 mm/s   
Ø80-100: 50-250 mm/s

Käyttölämpötila 5–60 °C

Vaimennus Kumivaimennus

• Kevyempi sekä pienempi leveys ja pituus MGP- ja CXS-sarjoihin verrattuna
• Liitäntä mahdollista kaikilta neljältä sivulta 
• Sylinterien kiinnitys on mahdollinen kolmelta sivulta 

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi



To
im

ilaitteet

2 Toimilaitteet

Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi230

• Sylinterin halkaisijat 20, 25 ja 32 mm 
saatavana säädettävällä päätyasennon 
vaimennuksella..

• Sylinterin halkaisijat 6, 10, 15, 20, 25 ja  
32 mm saatavana päätyasennon 
lukituksella.

• Sylinterin halkaisijat 6, 10, 15, 20, 25 
ja 32 mm saatavana läpimenevillä 
männänvarsilla.

Kaksoismäntäsylinteri
CXS

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttöpaine (min./maks.) 
(ilman päätyasennon lukitusta)

Ø6: 0,15-0,7 MPa (1,5-7 bar)   
Ø10 ja Ø15: 0,1-0,7 MPa (1-7 bar) 
Ø20 - Ø32: 0,05-0,7 MPa (0,5-7 bar) 

Männän nopeus Ks. sylinteritaulukko alla

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus (ilmavaimennus ks. alla)

Liitäntäkoko Ks. sylinteritaulukko alla

• Sylinterin halkaisijat Ø6–32 mm
• Liuku- tai kuulalaakeroitu männänvarsijohde
• Ilmaliitännät sijoitettavissa kahteen vaihtoehtoiseen paikkaan
• Iskunpituuden säätö 0 ... -5 mm

Kaksoismäntäsylinteri 
ilmavaimennuksella

Kaksoismäntäsylinteri päätyasennon 
lukituksella

Kaksoismäntäsylinteri läpimenevillä 
männänvarsilla

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Vakioiskunpituudet [mm] Liitäntäkoko Männän nopeus

CXSM6-□ • 6 10, 20, 30, 40, 50

M5

30-300 mm/s 

CXSM10-□ • 10 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75 30-800 mm/s

CXSM15-□ • 15
10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 60, 70, 75, 

80, 90, 100

30-700 mm/s 
CXSM20-□ • 20

CXSM25-□ • 25
Rc1/8 30-600 mm/s

CXSM32-□ • 32

□ Iskunpituus

Kuulalaakeroidut johteet

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Vakioiskunpituudet [mm] Liitäntäkoko Männän nopeus

CXSL6-□ • 6 10, 20, 30, 40, 50

M5

30-300 mm/s 

CXSL10-□ • 10 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75 30-800 mm/s

CXSL15-□ • 15

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,  
60, 70, 75, 80, 90, 100

30-700 mm/s 
CXSL20-□ • 20

CXSL25-□ • 25
Rc1/8 30-600 mm/s

CXSL32-□ • 32

□ Iskunpituus

Tunnistimet¹ - 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi

BMG2-012 • Tunnistimen kiinnike, sylinterin halkaisija 6-32 mm, sopii D-□9

1. Vaatii tunnistimen kiinnikkeen BMG2-012

Muut versiot
Kysy lisätietoja SMC:ltä.

Liukulaakeroitu
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Kaksoisvoimasylinteri
MGZ/MGZR

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttöpaine (min/maks.) 0,08-1 MPa (0,8-10 bar)

Männän nopeus
Plusliike: 50-700 mm/s
Miinusliike (ø20 ja ø25): 50-350 mm/s 
Miinusliike (ø32 - ø80): 50-450 mm/s 

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus

• Kaksitoiminen kaksoisvoimasylinteri
• Hyvä kuormitettavuus integroidun liukulaakerin ansiosta
• Pyörimätön männänvarsi (MGZ) – liukulaakerit ja sisäinen pyörimisenestomekanismi
• Kaksinkertainen plusliikkeen voima ”mäntä männässä” -rakenteella
• Noin 30 % pienempi kokonaispituus verrattuna vakiosylintereihin tandemkokoonpanossa
• Esikoneistetut kiinnityskierteet sylinterin suojuksissa ja männänvarressa
• Sarja MGZ saatavana päätyasennon lukituksella

Tandemsylinteri MGZ

Tarvikkeet

Sylinteri halkaisija [mm] 20 25 32 40 50 63 80

Jalkakiinnike MGZ-L02 MGZ-L25 MGZ-L03 MGZ-L04 • MGZ-L05
MGZ-L06 

•
MGZ-L08

Laippakiinnike MGZ-F02 MGZ-F25 MGZ-F03 • MGZ-F04 •
MGZ-F05 

•
MGZ-F06 MGZ-F08

Haarukkakiinnike 1) 2) MGZ-D02 MGZ-D25 MGZ-D03 MGZ-D04 MGZ-D05 MGZ-D06 MGZ-D08

Haarukkakiinnike 1) MB-B03 • MB-B03 • MB-B05 • MB-B05 • MB-B08 MB-B08 MB-B12

Tasauskytkin 1) JB40-8-125 • JB63-10-150 • JB80-16-200 • JB100-20-250 • JB140-22-250 •

1) Vain malliin MGZR
2) Haarukkakiinnike sisältää akselin ja sokat

Tuotekoodi
Sylinterin 

halk. [mm]
Vakioiskunpituus [mm]

Teoreettinen voima, plusliike 
[N] 0,6 MPa paineella

Tyyppi
Liitäntä-

koko

MGZ20-□ • 20 75, 100,  125, 150, 175, 200, 250, 300 436

Pyörimisen 
estolla

M5

MGZ25TF-□ • 25 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 651
G1/8

MGZ32TF-□ • 32 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 973

MGZ40TF-□ • 40 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 1520

G1/4MGZ50TF-□ • 50 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 2309

MGZ63TF-□ • 63 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 3567

MGZ80TF-□ • 80 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 5829 G3/8

MGZR20-□ 20

75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300

436

Ilman 
pyörimisen 

estoa

M5

MGZR25TF-□ 25 651
G1/8

MGZR32TF-□ 32 973

MGZR40TF-□ • 40 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 1520

G1/4MGZR50TF-□ 50
75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300

2309

MGZR63TF-□ 63 3567

MGZR80TF-□ • 80 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 5829 G3/8

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros

BMY3-016 • Anturin kiinnike sylinterille Ø 20 - 32

BMP1-032 + BMG2-012 • Anturin kiinnikkeet sylintereille Ø 40 - 80

Uuden sylinterin mukana toimitetaan kaksi kiinnikettä.
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CM2X-Z

CQ2X

CQSX

CJ2X-Z CUX

Matalanopeussylinterit
C□X

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Ei vaimennusta tai kumivaimennus

• Samat mitat kuin vakiomalleissa 

• Parannetut kitkaominaisuudet
• Tasainen männän liike 0,5 mm/s alkaen
• Ei nykimistä pitkienkään seisontajaksojen jälkeen

Tuotekoodi
Vakioiskunpituudet 

[mm]
Käyttöpaine 

[MPa]
Männän no-
peus [mm/s]

Liitäntäkoko
Männänvarren pään 

kierre (ulkokierre)

CDJ2XB10-□Z 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150

0,06-0,7
(0,6-7 bar)

1–300

M5x0,8

M8x1

CDJ2XB16-□Z 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200 M10x1

CDUX10-□D
5, 10, 15, 20, 25, 30 1–300

M4x0,7

CDUX16-□D M5x0,8

CDUX20-□D

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
0,05-0,7

(0,6-7 bar)
0,5–300

M6x1

CDUX25-□D M8x1,25

CDUX32-□D Rc1/8 M10x1,25

CDQSXB12-□D
5, 10, 15, 20, 25, 30

0,03-1,0
(0,3-10 bar)

1–300

M5x0,8

(sisäk.) M4x0,7
CDQSXB16-□D

CDQSXB20-□D
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

0,025-1,0
(0,25-10 

bar)

0,5–300 (sisäk.) M6x1
CDQSXB25-□D

CDQ2XB32TF-□D
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

0,5–300

Ø32 iskunpituus 5 
mm: M5x0,8. Muut 
iskunpituudet: G1/8 (sisäk.) M8x1,25

CDQ2XB40TF-□D G1/8

CDQ2XB50TF-□D

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
0,01-1,0

(0,1-10 bar)

G1/4 (sisäk.) M10x1,5
CDQ2XB63TF-□D

CDQ2XB80TF-□D
G3/8

(sisäk.) M16x2

CDQ2XB100TF-□D (sisäk.) M20x2,5

CDM2XB20TF-□Z

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
0,025-1,0
(0,25-10 

bar)
0,5–300

G1/8

M8x1,25

CDM2XB25TF-□Z
M10x1,25

CDM2XB32TF-□Z

CDM2XB40TF-□Z G1/4 M14x1,5

□ Iskunpituus
Kysy kiinnikkeet ja tunnistimet SMC:ltä.
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CQSY

CQ2Y-Z

CM2Y-Z

CG1Y-Z

CA2Y-Z

Matalakitkasylinteri
C□Y

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttöpaine (min/maks.) Ks. taulukko alla

Männän nopeus 5–500 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Ei vaimennusta tai kumivaimennus

• Samat mitat kuin vakiomalleissa 
•  Pehmeä ja tasainen käynti. Tasainen käynti jo 5 mm/s nopeudesta alkaen
•  Liukumisvastus: Kaksisuuntainen matalakitkainen toiminta mahdollista. Puristusvoimaa voidaan 

säätää sen suunnasta riippumatta

Tuotekoodi
Vakioiskunpituudet

 [mm]
Käyttöpaine 

[MPa]
Liitäntäkoko

Männänvarren 
pään kierre

CDQSYB12-□DC
5, 10, 15, 20, 25, 30

0,03-0,7
(0,3-7 bar)

M5x0,8

(sisäk.) M4x0,7
CDQSYB16-□DC

CDQSYB20-□DC
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

0,02-0,7
(0,2-7 bar)

(sisäk.) M6x1
CDQSYB25-□DC

CDQ2YB32TF-□DCZ
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 G1/8 (sisäk.) M8x1,25

CDQ2YB40TF-□DCZ

CDQ2YB50TF-□DCZ

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
0,01-0,7

(0,1-7 bar)

G1/4 (sisäk.) M10x1,5
CDQ2YB63TF-□DCZ

CDQ2YB80TF-□DCZ
G3/8

(sisäk.) M16x2

CDQ2YB100TF-□DCZ (sisäk.) M20x2,5

CDA2YB40TF-□Z
25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 

350, 400, 450, 500
0,02-0,7

(0,2-7 bar)
G1/4 (ulkok.) M14x1,5

CDA2YB50TF-□Z 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 
350, 400, 450, 500, 600 0,01-0,7

(0,1-7 bar)

G3/8 (ulkok.) M18x1,5
CDA2YB63TF-□Z

CDA2YB80TF-□Z 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 
350, 400, 450, 500, 600, 700

G1/2
(ulkok.) M22x1,5

CDA2YB100TF-□Z (ulkok.) M26x1,5

CDM2YB20TF-□Z

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300

0,02-0,7
(0,2-7 bar)

G1/8

(ulkok.) M8x1,25

CDM2YB25TF-□Z
(ulkok.) M10x1,25

CDM2YB32TF-□Z

CDM2YB40TF-□Z G1/4 (ulkok.) M14x1,5

CDG1YB20TF-□Z 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200
M5x0,8

(ulkok.) M8x1,25

CDG1YB25TF-□Z

25, 50, 75, 100, 125 ,150, 200, 250, 300

(ulkok.) M10x1,25
CDG1YB32TF-□Z

G1/8
CDG1YB40TF-□Z (ulkok.) M14x1,5

CDG1YB50TF-□Z

0,01-0,7
(0,1-7 bar)

G1/4 (ulkok.) M18x1,5
CDG1YB63TF-□Z

CDG1YB80TF-□Z G3/8 (ulkok.) M22x1,5

CDG1YB100TF-□Z G1/2 (ulkok.) M26x1,5

□ Iskunpituus
Kysy kiinnikkeet ja tunnistimet SMC:ltä.
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MQQ

MQM

Kompakti matalakitkasylinteri metallitiivistein
MQQ/MQM

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttölämpötila -10 ... 80 °C

Vaimennus Kumivaimennus

• Minimaalinen kitka metallitiivisteiden ja mekanismin uivan laakeroinnin ansiosta
• Pieni liikkeellelähtöpaine, 0,005 MPa
• Tasainen liike jo 0,3 mm/s nopeudesta alkaen
• Pitkä käyttöikä, 100 miljoonaa jaksoa tai 10 000 km
• Suurnopeusversio 3 m/s asti
• Parempi sivuttaisvoimien kesto integroitujen kuulajohteiden ansiosta (L-versiossa)

Tuotekoodi Vakioiskunpituudet [mm] Käyttöpaine [MPa] Nopeus [mm/s] Männänvarren pään kierre Liitäntäkoko

MQQTB10-□D • 10, 20, 30, 40

0,005-0,5
(0,05-5 bar)

0,3–300

(sisäk.) M4x0,7

M5x0,8MQQTB16-□D • 10, 20, 30, 40, 50, 60

(sisäk.) M6x1
MQQTB20-□D • 10, 20, 30, 40, 50, 60

MQQTB25-□D • 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
Rc1/8

MQQTB30-□D 
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

MQQTB40-□D (sisäk.) M8x1,25 Rc1/4

MQQLB10-□D • 10, 20, 30, 40

0,005-0,7
(0,05-7 bar)

0,5–500

(sisäk.) M4x0,7

M5x0,8MQQLB16-□D • 10, 20, 30, 40, 50, 60

(sisäk.) M6x1
MQQLB20-□D • 10, 20, 30, 40, 50, 60

MQQLB25-□D • 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
Rc1/8

MQQLB30-□D 
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

MQQLB40-□D (sisäk.) M8x1,25 Rc1/4

MQMLB6-□D • 15, 30, 45, 60
0,02-0,7

(0,2-7 bar)

0,5–1000

(ulkok.) M4x0,7
M5x0,8

MQMLB10-□D • 15, 30, 45, 60, 75, 100

0,005-0,7
(0,05-7 bar)

MQMLB16-□D • 15, 30, 45, 60, 75, 100 (ulkok.) M5x0,8

MQMLB20-□D • 15, 30, 45, 60, 75, 100 (ulkok.) M8x1,25
Rc1/8

MQMLB25-□D • 15, 30, 45, 60, 75, 100 (ulkok.) M10x1,25

MQMLB10H-□D • 15, 30, 45, 60, 75, 100

0,01-0,7
(0,1-7 bar)

5–3000

(ulkok.) M5x0,8
M5x0,8

MQMLB16H-□D • 15, 30, 45, 60, 75, 100 (ulkok.) M8x1,25

MQMLB20H-□D •
15, 30, 45, 60, 75, 100

(ulkok.) M10x1,25
Rc1/8

MQMLB25H-□D • (ulkok.) M10x1,25

□ Iskunpituus

MQQ tarvikkeet

Sylinterin halkaisija [mm] 10 16 20 25 30 40

Jalkakiinnike1) CQS-L016 • CQS-L020 • CQS-L025 • MQ-L032 MQ-L040 CQ-L050 •

Laippakiinnike CQS-F016 • CQS-F020 • CQS-F025 • MQ-F032 MQ-F040 CQ-F050 •

Haarukkakiinnike CQS-D016 • CQS-D020 • CQS-D025 • MQ-D032 MQ-D040 MQ-D050

Männänvarren pään adapteri (ja mutteri) MQ10-M MQ16-M • MQ20-M MQ25-M MQ28-M MQ28-M

1) Tilaa kaksi jalkakiinnikettä sylinteriä kohti.

MQM:n varusteet

Sylinterin halkaisija [mm] 6 10 16 20 25

Jalkakiinnike1) CJK-L016B • MQM-L010 MQM-L016 CM-L020B • CM-L032B •

Laippakiinnike CJK-F016B CLJ-F016B CM-F020B • CM-F032B •

Takakorvake — — — CM-C020B • CM-C032B •

Haarukkakiinnike (ja akseli)2) — — — CM-D020B • CM-D032B •

T-kiinnike3) CJ-T010B • CJ-T016B • — —

1)  Ø6: Yksi jalkakiinnike sisältyy. Tilaa yksi jalkakiinnike sylinteriä kohti. 
Ø10-Ø25: Tilaa 2 jalkakiinnikettä sylinteriä kohti.

2)  Akseli ja lukkorengas mukana pakkauksessa
3)  T-kiinnikettä käytetään takahaarukkakiinnikkeen (D) kanssa
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Suurnopeussylinteri
RHC

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttöpaine (min/maks.) 0,05-1 MPa (0,5-10 bar)

Männän nopeus 50-3000 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Ilmavaimennus

• Suurinopeuksinen erikoissylinteri 3000 mm/s asti
• Suurin iskunpituus 1 500 mm 
•  Integroitu vaimennuksen säätö ja pitkät vaimennusmatkat takaavat tasaisen toiminnan ja suuren 

kineettisen energian vastaanottokyvyn

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Vakioiskun- 

pituudet [mm]1)

Maks. iskun-
pituus [mm]

Maks. energian 
vastaanotto [J]

Tehollinen vaimen-
nusmatka [mm]

Liitäntäkoko

RHCB20-□ 20
250, 251–700

1500

7

molemmissa päissä 
80

Rc1/4
RHCB25-□ 25 12

RHCB32-□ 32
250, 251–1000

21
Rc3/8

RHCB40-□ 40 33

RHCB50-□ 50
250, 251–1200

47
Rc1/2

RHCB63-□ 63 84

RHCB80-□ 80 250, 251–1400 127
Rc3/4

RHCB100-□ 100 250, 251–1500 196

□ Iskunpituus
1) Takuu ei kata vakioiskunpituuden ylittävää iskunpituutta

Tarvikkeet

Sylinterin halkaisija [mm] 20 25 32 40 50 63 80 100

Jalkakiinnike 1) RHC-L020 RHC-L025 RHC-L032 • RHC-L040 • RHC-L050 RHC-L063 RHC-L080 RHC-L100

Laippakiinnike RHC-F020 RHC-F025 RHC-F032 RHC-F040 RHC-F050 RHC-F063 RHC-F080 RHC-F100

1) Tilaa 2 jalkakiinnikettä sylinteriä kohti

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi
Tyyppi

Ø20 – Ø63 Ø80, Ø100

D-A93L • D-B54L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-M9PWL • D-G5PWL Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • D-G5PWSAPC Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • D-G5PWSDPC Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi

BMA3-020 •
BA-08 (koko Ø80) • 
BA-10 (koko Ø100) •

Tunnistimen kiinnikkeet
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Hydrauliset sylinterit
CH

Laaja valikoima hydraulisia sylintereitä. Kysy lisätietoja SMC:ltä.

Tyyppi Sarja Käyttöpaine [MPa] Sylinterin halkaisija [mm]

Kompaktisylinteri
CHQ 3,5 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100

CHK 10, 16 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

Pyöreä sylinteri
CHN 7 20, 25, 32, 40

CHM 3,5 20, 25, 32, 40

Sidepulttisylinteri

CHS 10, 16 32, 40, 50, 63, 80, 100

CH2 3,5, 7, 14 32, 40, 50, 63, 80, 100

CHA 3,5 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160

CHS

CHN

CHQ CHK

CHM

CH2
CHA
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MK MK2T

Kiinnityssylinteri
MK/MK2T

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttöpaine (min/maks.) 0,1-1 MPa (1-10 bar) (MK Ø63: 0,1 - 0,6 MPa (1 - 6 bar))

Männän nopeus 50-200 mm/s

Käyttölämpötila  -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus

Liitäntäkoko
Ø12-25: M5x0,8
Ø32-40: G1/8”
Ø50-63: G1/4”

• Kierrepyyhin vaativiin ympäristöihin (MK2T)
• Pyörii joko myötä- (R) tai vastapäivään (L) 
• Yhdistetty lineaari- ja pyörimisliike 
• MK - pystyasennukseen 
• MK2T - myös vaaka-asennukseen 
• Suurin teoreettinen kiinnitysvoima 2600 N

Myötäpäivään pyörivät

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Kiinnitysliike [mm]

Pyörimisliike [mm], 
kaikki iskunpituudet

Teoreettinen kiinnitys-
voima (N), 0,5 MPa

MKB12-□RZ • 12

10, 20, 30

7,5
42

MKB16-□RZ • 16 75

MKB20-□RZ • 20
9,5*

101

MKB25-□RZ • 25 189

MKB32TF-□RZ • 32

10, 20, 30, 50

15
302

MKB40TF-□RZ • 40 528

MKB50TF-□RZ • 50
19

825

MKB63TF-□RZ • 63 1402

□ Kiinnitysliike
* Esimerkki: MKB25-10RZ (kiinnitysliike 10 mm + pyörimisliike 9,5 mm = kokonaisiskunpituus 19,5 mm)

Vastapäivään pyörivät

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Kiinnitysliike [mm]

Pyörimisliike [mm], 
kaikki iskunpituudet

Teoreettinen kiinnitys-
voima (N), 0,5 MPa

MKB12-□LZ • 12

10, 20, 30

7,5
42

MKB16-□LZ • 16 75

MKB20-□LZ • 20
9,5

101

MKB25-□LZ • 25 189

MKB32TF-□LZ • 32

10, 20, 30, 50

15
302

MKB40TF-□LZ • 40 528

MKB50TF-□LZ • 50
19

825

MKB63TF-□LZ • 63 1402

□ Kiinnitysliike

Myötäpäivään pyörivät

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Kiinnitysliike [mm]

Pyörimisliike [mm], 
kaikki iskunpituudet

Teoreettinen kiinnitys-
voima (N), 0,5 MPa

MK2TB20-□R • 20

10, 20

19
100

MK2TB25-□R • 25 185

MK2TB32TF-□R • 32
29

300

MK2TB40TF-□R • 40 525

MK2TB50TF-□R • 50 20, 50
33

825

MK2TB63TF-□R • 63 20, 50 1300

□ Kiinnitysliike

Yhdistetty lineaari-  
ja pyörimisliike



To
im

ilaitteet

2 Toimilaitteet

Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi238

Vastapäivään pyörivät

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Kiinnitysliike [mm]

Pyörimisliike [mm], 
kaikki iskunpituudet

Teoreettinen kiinnitys-
voima (N), 0,5 MPa

MK2TB20-□L • 20

10, 20

19
100

MK2TB25-□L • 25 185

MK2TB32TF-□L • 32
29

300

MK2TB40TF-□L • 40 525

MK2TB50TF-□L • 50 20, 50
33

825

MK2TB63TF-□L • 63 20, 50 1300

□ Kiinnitysliike

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi

Tarvikkeet MK-sarjaan (kaikki varastotuotteita •)

Sylinteri halk. [mm] 12 16 20 25 32 40 50 63 Tarvikkeet

Varsi MK-A012Z MK-A016Z MK-A020Z MK-A032Z MK-A050Z 

Varsi, kiinnityspultti, 
kuusiokoloruuvi, 
kuusiomutteri, 
jousialuslevy

Laippakiinnike CQS-F012 CQS-F016 MKZ-F020 MKZ-F025 MK2T-F032 MK2T-F040 MK2T-F050 MK2T-F063 
Laippakiinnike ja 

ruuvit

Tarvikkeet MK2T-sarjaan (kaikki varastotuotteita •)

Sylinteri halk. [mm] 20 25 32 40 50 63 Tarvikkeet

Varsi MK-A020Z MK-A032Z MK-A050Z MK2T-A063 

Varsi, kiinnityspultti, 
kuusiokoloruuvi, 
kuusiomutteri, 
jousialuslevy

Laippakiinnike CQS-F020 CQS-F025 MK2T-F032 MK2T-F040 MK2T-F050 MK2T-F063 
Laippakiinnike ja 

ruuvit
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Kiinnityssylinteri
CKZT

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.) 0,3-0,8 MPa (3-8 bar)

Männän nopeus Kiinnitysliike min. 1 s – avautuminen 1 s  

Käyttölämpötila  -10 ... 60 °C

Vaimennus Avausliikkeessä kumivaimennus, kiinnitysliikkeessä ei vaim.

Liitäntäkoko
Ø40: G1/8”
Ø50-80: G1/4”

• Avautumiskulmat: 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 ja 135 astetta
• CKZT saatavana myös Ø 25, ota tarvittaessa yhteyttä SMC:hen
• Kaikki CKZT-mallit ovat saatavana käsivivulla varustettuna. Ota tarvittaessa yhteyttä SMC:hen
• Soveltuu vaativiin ympäristöihin, kuten hitsaukseen. Saatavana metallisuojus tai kumipalje
• Kiinnityssylinteri sisältää tunnistimen M12-liittimellä, ilmaisee auki- ja kiinniasennon

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Avautumiskulma [astetta]

Maks. kiinnitysmo-
mentti [Nm], 0,5 MPa

Maks. lukitus-
momentti [Nm]

CKZT40-□T • 40 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 118 380

CKZT50-□T 50* 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 160 800

CKZT63-□T 63* 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 400 1500

CKZT80-□T 80* 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 880 2500

* Ovaalimäntä, pinta-ala vastaa ilmoitettua halkaisijaa
□ Avautumiskulma

CKZT40 – jos tarvitset muun kuin varastotuotteena olevan avautumiskulman, kysy SMC:ltä

Varret CKZT

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Poikkeama nivelpisteestä [mm]

CKZT40-A015□S • (C varastossa) 40 15

CKZT50-A015□S • (C varastossa) 50 15

CKZT63-A015□S • (C varastossa) 63 15

CKZT40-A045□S 40 45

CKZT50-A045□S 50 45

CKZT63-A045□S 63 45

□ Varren sijainti: Vasemmalla (L) - keskellä (C) - oikealla (R)
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Pysäytyssylinteri
RSQ

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttöpaine (min/maks.) 0,1-1 MPa (1-10 bar)

Käyttölämpötila  -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus

Liitäntäkoko
Ø12-16: M5x0,8 
Ø20-50: G1/8”

• Sylinterin halkaisija 12–50 mm, iskunpituudet 30 mm asti

• Vahvistettu männänvarsi ja laakerit sallivat suuremman sivuttaiskuormituksen

• Kompakti, lyhytiskuinen sylinteri

• Kaksitoiminen, yksitoiminen (turvatoiminto)
• Useita männänvarsivaihtoehtoja pysäytystehtävän optimaalista ratkaisua varten

Pysäytyssylinteri

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Iskunpituus [mm]

RSDQB12-10□ • 12 10

RSDQB16-10□Z • 16 10

RSDQB16-15□Z • 16 15

RSDQB20-10□Z • 20 10

RSDQB20-15□Z • 20 15

RSDQB20-20□Z • 20 20

RSDQB32-10□Z • 32 10

RSDQB32-15□Z • 32 15

RSDQB32-20□Z • 32 20

RSDQB40-20□Z • 40 20

RSDQB40-25□Z • 40 25

RSDQB40-30□Z • 40 30

RSDQB50-20□Z • 50 20

RSDQB50-25□Z • 50 25

RSDQB50-30□Z • 50 30

□ Toiminta- ja männänvarsivaihtoehdot

B - kaksitoiminen jousivoimalla

BR - kaksitoiminen jousivoimalla, rulla

D - kaksitoiminen

DR - kaksitoiminen, rulla

T - yksitoiminen

TR - yksitoiminen, rulla

DL - kaksitoiminen, vipu ja vaimennus

Kysy muita malleja SMC:ltä

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL* • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi

* Tunnistin D-M9PWL vaatii tunnistimen kiinnikkeen BQ2-012 kokoja Ø 16 ja 20 varten
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Heavy Duty -pysäytyssylinteri
RSH/RS2H

Vivun perusa-
sento

Vivun lukitus Vapautus

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen, magneetti

Käyttöpaine (min/maks.) 0,1-1 MPa (1-10 bar)

Käyttölämpötila  -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus

Liitäntäkoko
Ø20: M5x0,8 
Ø32-50: G1/8” 
Ø63-80: G1/4”

• Sylinterin halkaisija 20–80 mm, iskunpituudet 15–40 mm
• Heavy duty -pysäytyssylinteri integroidulla iskunvaimentimella kuorman pysäyttämiseksi tasaisesti 
rullavivun avulla

• Kompakti koko ja tukeva kiinnityslaippa

• Kaksitoiminen, yksitoiminen normaalisti ulkona (turvatoiminto)

• Rullavivun lukitusmekanismi estää kuorman ponnahtamisen takaisin jarrutuksen jälkeen
• Vivun tunnistin valinnaisena

Heavy Duty -pysäytyssylinteri

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Iskunpituus [mm] Malli

RSH20-15□-D • 20 15 BM, DM

RSH32TF-20□-D 32 20 BM, DM

RS2H50TF-30□-D • 50 30 BM, DM

RS2H63TF-30□-D 63 30 BM, DM

RS2H80TF-40□-D 80 40 BM, DM

□ Malli
BM - kaksitoiminen jousivoimalla, lukitusmekanismi
DM - kaksitoiminen, lukitusmekanismi

Kysy muita malleja SMC:ltä

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi
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Annostelusylinteri
MIW/MIS

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.) 0,2-0,7 MPa (2-7 bar)

Käyttölämpötila  -10 ... 60 °C

Vaimennus -

Liitäntäkoko
Ø8: M3x0,5 
Ø12-25: M5x0,8 
Ø32: G1/8”

• Joko yksisorminen (MIS) tai kaksisorminen (MIW) malli
• Pitkä käyttöikä, koska mäntä ja sormi on yhdistetty uivasti
• 3 erilaista sormirakennetta
• MIW:ssä on integroitu lukitus, annostelee sarjassa ilman manuaalista 
säätöä
• Kysy iskunpituuden säätö ja pyyhkimet SMC:ltä

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Iskunpituudet [mm] Sormia

MIS8-□D • 8 10, 20

1

MIS12-□D • 12 10, 20, 30

MIS20-□D • 20 10, 20, 30

MIS25-□D • 25 30, 50

MIS32TF-□D • 32 30, 50

MIW8-8D • 8 8

2

MIW12-12D • 12 12

MIW20-20D • 20 20

MIW25-25D • 25 25

MIW32TF-32D • 32 32

□ Iskunpituus

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-A93SAPC • Reed, LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli, M12-pistoke uros A-koodi
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Kaksitoiminen sylinteri magneetilla ja NBR-tiivisteillä

Tuotekoodi
Sylinterin 

halkaisija [mm]
Vakioiskunpituudet [mm] Liitäntäkoko

Männänvarren pään 
kierre (ulkokierre)

CDJ5B10SR-□-B • 10 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150

M5x0,8

M4x0,7

CDJ5B16SR-□-B • 16 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200 M5x0,8

CDG5BN20TFSR-□ • 20 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 M8x1,25

CDG5BN25TFSR-□ • 25 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
M10x1,25

CDG5BN32TFSR-□ • 32 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
G1/8”

CDG5BN40TFSR-□ • 40 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 M14x1,5

CDG5BN50TFSR-□ • 50 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
G1/4” M18x1,5

CDG5BN63TFSR-□ • 63 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300

CDG5BN80TFSR-□ 80 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 G3/8” M22x1,5

CDG5BN100TFSR-□ 100 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 G1/2” M26x1,5

□ Iskunpituus

Tunnistimet - 24 VDC, CJ5

Tuotekoodi Tyyppi

D-M9PAL • Puolijohde PNP (3-joht), 2-värinen LED, 3 m kaapeli, vedenkestävä

D-M9BAL • Puolijohde PNP (2-joht), 2-värinen LED, 3 m kaapeli, vedenkestävä

Tunnistimet - 24 VDC, CG5

Tuotekoodi Tyyppi

D-G5BAL • Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli, vedenkestävä

Ruostumaton kiinnityspanta tunnistimelle CJ5 Ruostumaton kiinnityspanta tunnistimelle CG5

Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm] Tuotekoodi Sylinteri halkaisija [mm]

BJ6-010S 10 NBA-088S • 20

BJ6-016S 16 NBA-106S • 25

BGS1-032S • 32

BAF-04S • 40

BAF-05S • 50

BAF-06S • 63

BAF-08S • 80

BAF-10S • 100

CG5

CG5 läpimenevällä männänvarrella

CJ5

Ruostumaton sylinteri
CJ5/CG5

Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Käyttöpaine (min/maks.) 
Käyttöpaine (min/maks.) 

CJ5: 0,1-0,7 MPa (1-7 bar)
CG5: 0,05-1,0 MPa (0,5-10 bar) 

Käyttölämpötila  -10 ... 60 °C

Männän nopeus
CJ5: 50-750 mm/s
CG5: 50-1000 mm/s

Vaimennus Kumi- tai ilmavaimennus

• SUS304 – ruostumaton teräs
• Erikoispyyhkimet takaavat männänvarren optimaalisen tiivistyksen
• FKM-tiivisteet pyydettäessä
• FDA:n elintarviketeollisuuteen hyväksymä rasva 
• Pidemmät iskunpituudet mahdollisia
•  Kysy versio läpimenevällä männänvarrella tai muita versioita SMC:ltä
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Sylinterin kiinnikkeet

Jalkakiinnike CJ5 Toimitetaan yksittäin Jalkakiinnike CG5 Toimitetaan yksittäin

Tuotekoodi Sylinterin halkaisija [mm] Tuotekoodi Sylinterin halkaisija [mm]

CJ-L016SUS 10 CG-L0□SUS • 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

CJK-L016SUS 16 □ Lisää sylinterin halkaisija

Laippakiinnike CJ5 Laippakiinnike CG5

Tuotekoodi Sylinterin halkaisija [mm] Tuotekoodi Sylinterin halkaisija [mm]

CJ-F016SUS • 10 CG-F0□SUS • 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

CJK-F016SUS 16 □ Lisää sylinterin halkaisija

Haarukkakytkin CJ5 Haarukkakytkin CG5

Tuotekoodi Sylinterin halkaisija [mm] Tuotekoodi Sylinterin halkaisija [mm]

Y-J010SUS 10 Y-G02SUS • 20

Y-J016SUS • 16 Y-G03SUS • 25, 32

Y-G04SUS • 40

Y-G05SUS • 50, 63

Y-G08SUS • 80

Y-G10SUS 100



To
im

ila
it

te
et

2Toimilaitteet

• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 245

Sylinterit päätyasennon lukituksella

• Männänvarren mekaaninen lukitus päätyasennoissa
• Erillistä paineilmasyöttöä ei tarvita
• Manuaalisesti vapautettavissa
• Joko miinus- tai plusliike (pyydettäessä molemmat suunnat)

Lås

Öppna Stäng

DörrlåsningVal och placering

CBJ2

MGG

MGZ

CBM2

MGP

MTS

CBG1

CXS

MXQ

CBQ2

CXW

MXS

Valinta ja paikoitus Oven lukitus

Auki Kiinni
Lukitus
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Sylinterit lukituksella

• Mekaaninen lukitusmekanismi
• Lukittavissa haluttuun asentoon koko iskunpituuden alueella
• Lukittavissa mihin tahansa asentoon
• Mahdollistaa helpon mukauttamisen työkappaleen paksuuden muutoksiin
• Saatavana koot ø16 - ø250 mm

CLJ2 

C95N

CLQ

CLK2

CLM2

C96N/CP96N

RLQ

ML1C

CNG

CLS

MLU

CNS

CNA2

CL1

MLGP

Plusslags-
låsning

Minusslagslåsning

LÅS

LÅS

Plus-
iskun 
lukitus

Lukitus
Lukitus

Miinus- 
iskun  
lukitus
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Väliaine Paineilma, voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Nostaa ja kiinnittää magneettiset materiaalit

Käyttöpaine
Ø 16/25: 0,2-0,6 MPa (2-6 bar) 
Ø 32/50: 0,35-0,6 MPa (3,5-6 bar) 

• Nostaa ja kiinnittää magneettiset materiaalit 1000 N asti ilman alipainetta
• Tartunta säilyy myös paineilman katketessa
• Myös perfoiduille materiaaleille, kuten säleiköt, verkot jne.
• Voidaan varustaa tunnistimella ja nostovoiman säädöllä

Magneettitarttuja
MHM

Tuotekoodi Ø (mm)
Nostovoima N  
(mat. paksuus, mm)

Kiinnityskierre

MHM-16D 16 50 (6) M5x0,8

MHM-25D 25 200 (6)

Rc1/8MHM-32D 32 500 (6)

MHM-50D 50 1000 (6)

Vaimenninrengas, kulutusosa

Tuotekoodi Sopii malleihin

MHM-A1613 MHM-16D

MHM-A2513 MHM-25D

MHM-A3213 MHM-32D

MHM-A5013 MHM-50D

Tunnistimet – 24 VDC

Tuotekoodi Tyyppi

D-M9PWL Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 3 m kaapeli

D-M9PWSAPC Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M8-pistoke uros

D-M9PWSDPC Puolijohde PNP, 2-värinen LED, 0,5 m kaapeli + M12-pistoke uros A-koodi

Mäntä

Magneetti

Työkappale
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Iskunvaimennin, pehmeä
RJ

Maks. iskunopeus 2 m/s

Min. iskunopeus 0,05 m/s

Maks. jaksomäärä/min 80

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

• Lineaarinen vaimennuskäyrä
• Sopii kevyiden tai hitaalla nopeudella siirrettävien kuormien pysäyttämiseen
• 30 % lyhyempi pysäytysaika (verrattuna SMC:n RB-sarjaan)
• Kiinnitys vaihtokelpoinen RB-sarjan kanssa
• Käyttöikä maks. 10 miljoonaa jaksoa
• Saatavana suuren ja pienen nopeuden versiona

Vakio

Tuotekoodi Kiinnityskierre Iskunpituus [mm]
Maks. energian 
vastaanotto [J]

Maks. nopeus 
[jaksoa/min]

Törmäysnopeus [m/s]

RJ0604 • M6x0,75 4 0,5 80 0,05 - 1

RJ0805 • M8x1,0 5 0,5 80 0,05 - 1

RJ0806H • M8x1,0 6 1 80 0,05 - 2

RJ0806L • M8x1,0 6 1 80 0,05 - 1

RJ1006 • M10x1,0 6 1,5 70 0,05 - 1

RJ1007H • M10x1,0 7 3 70 0,05 - 2

RJ1007L • M10x1,0 7 3 70 0,05 - 1

RJ1410 • M14x1,5 10 3,7 45 0,05 - 1

RJ1412H • M14x1,5 12 10 45 0,05 - 2

RJ1412L • M14x1,5 12 10 45 0,05 - 1

RJ2015H M20x1,5 15 30 25 0,05 - 2

RJ2015L M20x1,5 15 30 25 0,05 - 1

RJ2725H M27x1,5 25 70 10 0,05 - 1,5

RJ2725L M27x1,5 25 70 10 0,05 - 1

Tulpalla

Tuotekoodi Kiinnityskierre Iskunpituus [mm]
Maks. energian 
vastaanotto [J]

Maks. nopeus 
[jaksoa/min]

Törmäysnopeus [m/s]

RJ0805U • M8x1,0 5 0,5 80 0,05 - 1

RJ0806HU • M8x1,0 6 1 80 0,05 - 2

RJ0806LU • M8x1,0 6 1 80 0,05 - 1

RJ1006U • M10x1,0 6 1,5 70 0,05 - 1

RJ1007HU • M10x1,0 7 3 70 0,05 - 2

RJ1007LU • M10x1,0 7 3 70 0,05 - 1

RJ1410U • M14x1,5 10 3,7 45 0,05 - 1

RJ1412HU • M14x1,5 12 10 45 0,05 - 2

RJ1412LU • M14x1,5 12 10 45 0,05 - 1

RJ2015HU • M20x1,5 15 30 25 0,05 - 2

RJ2015LU • M20x1,5 15 30 25 0,05 - 1

RJ2725HU • M27x1,5 25 70 10 0,05 - 1,5

RJ2725LU • M27x1,5 25 70 10 0,05 - 1
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Iskunvaimennin, perusmalli
RB/RBC

Maks. iskunopeus 5 m/s

Min. iskunopeus 0,05 m/s

Maks. jaksomäärä/min 80

Käyttölämpötila -10 ... 80 °C

• Päätyasennon vaimentamiseen optimaalisella teholla
• Parempi teho ja minimimitat hydraulisen toiminnan ansiosta
•  Automaattinen säätöjärjestelmä jokaisessa koossa laajentaa käyttömahdollisuuksia
• Iskunopeus maks. 5 m/s

Vakio

Tuotekoodi Kiinnityskierre Iskunpituus [mm]
Maks. energian 
vastaanotto [J]

Maks. nopeus 
[jaksoa/min]

Törmäysnopeus [m/s]

RB0604 • M6x0,75 4 0,5 80 0,3 - 1

RB0806 • M8x1 6 2,94 80

0,05 - 5

RB1007 • M10x1 7 5,88 70

RB1412 • M14x1,5 12 19,6 45

RB2015 • M20x1,5 15 58,8 25

RB2725 • M27x1,5 25 147 10

Tulpalla

Tuotekoodi Kiinnityskierre Iskunpituus [mm]
Maks. energian 
vastaanotto [J]

Maks. nopeus 
[jaksoa/min]

Törmäysnopeus [m/s]

RBC0806 • M8x1 6 2,94 80

0,05 - 5 

RBC1007 • M10x1 7 5,88 70

RBC1412 • M14x1,5 12 19,6 45

RBC2015 • M20x1,5 15 58,8 25

RBC2725 • M27x1,5 25 147 10
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Iskunvaimennin, lyhyt
RBQ/RBQC

Maks. iskunopeus 3 m/s

Min. iskunopeus 0,05 m/s

Maks. jaksomäärä/min 60

Käyttölämpötila -10 ... 80 °C

• Uusi rakenneperiaate (ulkoinen mäntä) mahdollistaa tehokkaan tilanäytön minimimitoilla
• Automaattinen säätö
• Rungossa yhtenäinen ulkokierre
• Iskunopeus maks. 3 m/s
• Pysäytin metallisella tai kumisella tulpalla
• Suljettu järjestelmä mahdollistaa paremman toimintavarmuuden ja huoltovapauden

Metallinen pysäytin

Tuotekoodi Kiinnityskierre Iskunpituus [mm]
Maks. energian 
vastaanotto [J]

Maks. nopeus 
[jaksoa/min]

Törmäysnopeus [m/s]

RBQ1604 • M16x1,5 4 1,96 60

0,05 - 3

RBQ2007 • M20x1,5 7 11,8 60

RBQ2508 • M25x1,5 8 19,6 45

RBQ3009 • M30x1,5 8,5 33,3 45

RBQ3213 • M32x1,5 13 49 30

Kuminen pysäytin

Tuotekoodi Kiinnityskierre Iskunpituus [mm]
Maks. energian 
vastaanotto [J]

Maks. nopeus 
[jaksoa/min]

Törmäysnopeus [m/s]

RBQC1604 • M16x1,5 4 1,96 60

0,05 - 3

RBQC2007 • M20x1,5 7 11,8 60

RBQC2508 • M25x1,5 8 19,6 45

RBQC3009 • M30x1,5 8,5 33,3 45

RBQC3213 • M32x1,5 13 49 30
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Tasauskytkin, vakiomalli
JA/JAH

Tasauskytkin, kevyt
JC

Kääntökulma ±5°

Paineilmasylinterin käyttöpaine Maks. 1 MPa (10 bar)

Hydraulisen sylinterin käyttöpaine Maks. 3,5 MPa (35 bar)

• Kompakti ja kevyt
• Tasaa sekä kulma- että keskeisyysvirheet
• Pitkäikäinen – pölytiivis suojus
• Ei saa käyttää pyörimisliikkeessä

Kääntökulma ±5°

Paineilmasylinterin käyttöpaine Maks. 1 MPa (10 bar)

• Kompakti ja kevyt
• Tasaa sekä kulma- että keskeisyysvirheet
• Pitkäikäinen – pölytiivis suojus

Tuotekoodi Sylinterin kierre
Suurin sallittu veto- ja 

puristusvoima [N]
Suurin sallittu  

epäkeskisyys [mm]
Kääntökulma

JA6-3-050 • M3x0,5 19   

0,5

±5°

JA10-4-070 M4x0,7 54   

JA15-5-080 M5x0,8 123   

JA15-6-100 M6x1 123   

JA20-8-125 M8x1,25 1100   

JA30-10-125 M10x1,25 2500   

JA40-12-125 M12x1,25
4400   0,75

JA40-14-150 M14x1,5

JA50-16-150 M16x1,5
11000   1

JA63-18-150 M18x1,5

JAH50-20-150 M20x1,5 
18000   

2

JA80-22-150 M22x1,5 1,25

JA100-26-150 M26x1,5
28000   2

JA125-27-200 M27x2

JA140-30-150 • M30x1,5 54000   2,5

JA160-36-150 • M36x1,5 71000   3

Tuotekoodi Sylinterin kierre
Suurin sallittu veto- ja 

puristusvoima [N]
Suurin sallittu 

epäkeskisyys [mm]
Kääntökulma

JC20-8-100 M8x1
300

0,5

±5°

JC20-8-125 • M8x1,25

JC25-10-150 M10x1,5

800JC30-10-125 • M10x1,25

JC32-10-100 M10x1

JC40-12-125 M12x1,25

1250 0,75
JC40-12-175 M12x1,75

JC40-12-150 M12x1,5

JC40-14-150 • M14x1,5

JC50-16-150 • M16x1,5

3100 1JC63-16-200 M16x2

JC63-18-150 • M18x1,5
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Panta-asennusAsennus sidepulttiinAsennus kiskoonAsennus suorakulmaiseen uraan

Kiinnike BMG2-012

Tunnistin D-M9

Tunnistin D-M9
ja

kiinnike  
BMB5/BA7

Kiinnike  
BQ2-012

Panta  
BM2/BJ2

Tunnistin 
D-M9

Tunnistin 
D-M9

Kiinnike 
BJ3

Tunnistimen asennus
•  SMC:n valikoiman päätunnistin, D-M9, soveltuu nyt käytettäväksi 

kaikissa sylintereissä ja tarttujissa
•  Jos pyöreää tunnistimen uraa ei ole, seuraavia kiinnikkeitä voidaan 

käyttää
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Tunnistimet
SMC tarjoaa monenlaisia männän asennon tunnistimia sylintereitä varten. 
Asennustapa ja mitat määräävät sen, mihin sylinteriin mikäkin tunnistin sopii. 
• Reed-tunnistimet ovat mekaanisia 
• Puolijohdekytkimissä ei ole liikkuvia osia ja niiden käyttöikä on pidempi
Kysy SMC:ltä lisätietoja muista tunnistinmalleista.

Tunnistimet pyöreään uraan

Asennus Tuotekoodi Toiminta Pituus Jännite Virta LED

Pyöreä ura

D-90L • Reed-elementti 3 m
5–24 VDC
100 VAC

<20 mA
<50 mA

D-93AL • Reed-elementti 3 m
24 VDC
100 VAC

5–40 mA
5–20 mA

✔

D-A93L • Reed-elementti 3 m
24 VDC
100 VAC

5–50 mA
5–20 mA

✔

D-A93SAPC • Reed-elementti 0,5 m**
24 VDC  
100 VAC

5-50 mA 5-20 
mA 

D-F8PL • Puolijohde PNP 3M 24 VDC Maks. 80 mA

D-F8PSAPC • Puolijohde PNP kompakti 0,5 m** 24 VDC 80 MA

D-M9PL • Puolijohde PNP 3 m 24 VDC <40 mA ✔

D-M9PSDPC • Puolijohde PNP 0,5 m* 24 VDC <40 mA ✔

D-M9PSAPC • Puolijohde PNP 0,5 m** 24 VDC <40 mA ✔

D-M9BL • Puolijohde, 2-joht. 3 m 24 VDC 2,5–40 mA ✔

D-M9BSDPC • Puolijohde, 2-joht. 0,5 m* 24 VDC 2,5–40 mA ✔

D-M9BSAPC • Puolijohde, 2-joht. 0,5 m** 24 VDC 2,5–40 mA ✔

D-M9PVL • kulmamalli Puolijohde PNP 3 m 24 VDC <30 mA ✔

* M12-pistoke (uros) ** M8-pistoke (uros) 

Muut tunnistimet

Asennus Tuotekoodi Toiminta Pituus Jännite Virta LED

Nelikulmainen ura

D-Z73L • Reed-elementti 3 m
24 VDC
100 VAC

5–40 mA
5–20 mA

✔

D-Y59BL • Puolijohde, 2-joht. 3 m 24 VDC 5–40 mA ✔

D-Y7PL • Puolijohde PNP 3 m 24 VDC <80 mA ✔

D-Y7PSDPC • Puolijohde PNP 0,5 m* 24 VDC <80 mA ✔

D-Y7PSAPC • Puolijohde PNP 0,5 m** 24 VDC <80 mA ✔

D-Y7HL • NC Puolijohde PNP 3 m 24 VDC <80 mA ✔

Kisko

D-A80L • Reed-elementti 3 m
24 VDC
100 VAC

<50 mA
<20 mA

D-A73L • Reed-elementti 3 m
24 VDC
100 VAC

5–40 mA
5–20 mA

✔

D-F7PL • Puolijohde PNP 3 m 24 VDC <80 mA ✔

Panta

D-C73L • Reed-elementti 3 m 24 VDC 5–20 mA

D-H7A2L • Puolijohde PNP 3 m 24 VDC <80 mA ✔

D-H7A2SDPC • Puolijohde PNP 0,5 m* 24 VDC <80 mA ✔

D-H7A2SAPC • Puolijohde PNP 0,5 m** 24 VDC <80 mA ✔

Sidepultti
D-A53L • Reed-elementti 3 m 24 VDC 5–50 mA ✔

D-F5PL • Puolijohde PNP 3 m 24 VDC <80 mA ✔

D-F5PSDPC • Puolijohde PNP 0,5 m* 24 VDC <80 mA ✔

D-F5PSAPC • Puolijohde PNP 0,5 m** 24 VDC <80 mA ✔

D-A54L • Reed-elementti 3 m
24 VDC
100 VAC

5–25 mA ✔

Tunnistinyksikkö

D-R731L • oikea Reed-elementti 3 m 24 VDC 
 100 VAC

5–40 mA 
 5–20 mA

✔

D-R732L • vasen Reed-elementti 3 m ✔

D-T791L • oikea Puolijohde, 2-joht. 3 m 24 VDC 5–40 mA ✔

D-T792L • vasen Puolijohde, 2-joht. 3 m 24 VDC 5–40 mA ✔

* M12-pistoke (uros) ** M8-pistoke (uros)
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Tunnistimet kaksivärisellä merkkivalolla
D-M9-W

• Signaalin voimakkuus ilmaistaan tunnistimen värillisillä merkkivaloilla: vihreä = vahva signaali; 
punainen = heikko signaali 
• Asennus helpottuu 
• Tunnistimen oikea sijoitus on helppo varmistaa 
• Auttaa estämään epävakaiden signaalien aiheuttamat ongelmat

Paikoitustunnistin
D-MP

Tunnistin, elektroninen PNP

Tuotekoodi Kuvaus

D-M9PWL • 3 m kaapelilla

D-M9PWSAPC • 0,5 m kaapeli, M8-pistoke, uros

D-M9PWMAPC • 1 m kaapeli, M8-pistoke, uros

D-M9PWSDPC • 0,5 m kaapeli, M8-pistoke, uros A-koodi

D-M9PWVL • 3 m kaapeli, kulmamalli

D-M9PWVSAPC • 0,5 m kaapeli, kulmamalli, M8-pistoke, uros

D-M9PWVMAPC 1 m kaapeli, kulmamalli, M8-pistoke, uros

D-M9PWVSDPC 0,5 m kaapeli, kulmamalli, M12-pistoke, uros A-koodi

Tunnistin, elektroninen PNP

Tuotekoodi Tunnistusetäisyys (mm) Liitäntä
Soveltuu mm. seuraaviin 

sylinterisarjoihin

D-MP025A • 25 Avoin kaapelinpää 2,0 m

CQ2
MGP
CXSJ
CP96
C55
JCQ

D-MP025B • 25 M8 4-nastainen 0,3 m

D-MP025C • 25 M12 4-nastainen 0,3 m

D-MP050A • 50 Avoin kaapelinpää 2,0 m

D-MP050B • 50 M8 4-nastainen 0,3 m

D-MP050C • 50 M12 4-nastainen 0,3 m

D-MP100A • 100 Avoin kaapelinpää 2,0 m

D-MP100B • 100 M8 4-nastainen 0,3 m

D-MP100C • 100 M12 4-nastainen 0,3 m

D-MP200A • 200 Avoin kaapelinpää 2,0 m

D-MP200B • 200 M8 4-nastainen 0,3 m

D-MP200C • 200 M12 4-nastainen 0,3 m

Lähtösignaali 0-10 V tai 4-20 mA, IO-Link

Kotelointiluokka IP67

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Toistotarkkuus ± 0,1 mm

Resoluutio 0,05 mm

IO-Link Yhteensopiva (versio 1.1)

• Sopii kaikkiin SMC-sylintereihin, joissa on tunnistimen ura C (ks. alla)
• Helppo asentaa
• Analoginen lähtösignaali koko iskupituuden matkalta

Helppo ohjelmointi 
monivärisen merkkivalon 
avulla
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Simple Special & Made to Order: sylinterit

Simple Special -optiot

-XA0 – XA38: Männänvarren kierteen, pituuden tai muodon muuttaminen.

-XC14: Keskikiinnikkeen asennuskohdan muuttaminen.

-XC79: Kierrereiän, poratun reiän tai tapitetun reiän lisääminen.

Sopii sarjaan

Sarja XA XC14 XC79

C76 XA0 – XA30

C85 XA0 – XA30

C96 XA0 – XA30 •

CP96 XA0 – XA30

CG1 XA0 – XA30

CG1Y XA0 – XA30

CG5-S XA0 – XA30

CJ2 XA0/XA1/XA10/XA11

CJP2 XA0/XA1/XA10/XA11

CM2 XA0 – XA30

CM2Y XA0 – XA30

CP96 XA0 – XA30

CQ2 XA1 – XA23, XA26 – XA30

CQS XA1/XA2/XA6/XA7/XA11/XA17/XA18

CUJ XA0/XA1/XA2/XA6/XA7/XA10/XA11/XA17/XA18

MGF •

MGG •

MGP XA1/XA6/XA17/XA21 •

MXH •

RQ XA1 – XA23, XA26 – XA30

RSQ
XA1/XA3/XA6/XA7/XA8/XA10/XA11/XA13/XA17/XA18/ 
XA19/XA32/XA33/XA34/XA35/XA36/XA37/XA38
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Vakio 
mitta

R-säde R-säde R-säde

Vakio 
mitta

Vakio 
mitta

Vakio 
mitta Vakio 

mitta

Vakio 
mitta

Vakio 
mitta

≈ C0.5 viiste
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Made to Order sylinteriversiot

-X1439 Tunnistimen T-urakiinnitys

-XB6 Kuumankestävä (-10 ... 150 °C)

-XB7 Kylmänkestävä (-40 ... 70 °C)

-XB9 Pieni nopeus (10–50 mm/s)

-XB10 Väli-iskunpituus (erikoisvalmisteinen sylinterin runko)

-XB10A Väli-iskunpituus (välikappaleilla)

-XB11 Erikoispitkä iskunpituus

-XB12 Ulkoiset osat ruostumatonta terästä

-XB13 Pieni nopeus (5–50 mm/s)

-XB14 Kuumankestävä tunnistin

-XB19 Suuri nopeus

-XB20 Iskunpituuden säätöpultti

-XB22 Pehmeä iskunvaimennin, tyyppi RJ

XC2(A) 10 mm pidempi männänvarsi

-XC3 Liitäntäportit vakiosta poikkeavassa paikassa

-XC4 Heavy Duty -pyyhin

-XC5 Lämmönkestävä (-10 ... 110 °C)

-XC6 Männänvarsi ja mutteri ruostumatonta terästä

-XC7 Sidepultit ja mutterit, vaimennusventtiili jne. ruostumatonta terästä

-XC8 Säädettävä iskunpituus plusliikkeessä

-XC9 Säädettävä iskunpituus miinusliikkeessä

-XC10 4-asentoinen sylinteri (asennus selät vastakkain)

-XC11 3-asentoinen sylinteri

-XC12 Tandemasennus (kaksinkertainen voima)

-XC13 Tunnistimen kiskokiinnitys

-XC17 Tappisylinteri pintakarkaistulla männänvarrella

-XC19 Väli-iskunpituus (välikappaleilla)

-XC20 Aksiaalinen liitäntä takapäädyssä

-XC22 Fluorikumitiivisteet

-XC24 Levy magneettisuojausta varten

-XC25 Liitäntäportit ilman kuristettua läpimenoa

-XC26 Sokat ja tasoaluslevyt haarukka-/kaksoiskiinnikkeen akselia varten

-XC27 Akseli haarukka-/kaksoiskiinnikettä varten ruostumatonta terästä

-XC29 Haarukkakiinnike lukitussokalla

-XC34 Männänvarsi ei ulotu pyörimisenestolevyn etupuolelle

-XC35 Kierrepyyhin

-XC36 Asennusohjain etupäädyssä

-XC37 Liitäntäportit suurennetulla läpimenolla

-XC38 Läpiporattu männänvarsi esim. alipaineen johtamista varten

-XC42 Sisäinen iskunvaimennin takapäädyssä

-XC51 Asennetut pienoisliittimet

-XC52 Kiinnitysmutteri lukitusruuvilla

-XC56 Ohjaustapin reiät

-XC57 Männänvarreton sylinteri tasauskytkimellä

-XC67 NBR-kaksoistiivistenauha

-XC68 Männänvarsi ruostumatonta terästä (kovakromattu)

-XC69 Sarja MGP iskunvaimentimella

-XC71 Kierukkaosan kierteet

-XC72 Ilman sisäistä magneettia

-XC73 MGG-sylinterin sisäinen lukitus (CDNG)

-XC82 Etulevy MGP-sylinteriä varten (pohjakiinnitys)

-XC83 MGG-sylinterin sisäinen lukitus (MDNB)

-XC85 Elintarviketeollisuuteen hyväksytty rasva

-XC92 Pölynkestävä toimilaite

-XC93 Parempi vesitiiviys + voitelun pysyvyys
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Made to Order tarttujaversiot

-X4 Lämmönkestävä (-10 ... 100 °C)

-X5 Fluorikumitiivisteet

-X7 Sulkeutuu jousiavusteisesti

-X12 Avautuu jousiavusteisesti

-X28 Sulkeutumisliikkeen säätö

-X32 Toimilaitteen pyörivän osan rasvalaadun vaihto

-X39 Rasvanipalla

-X41 Ura tunnistimelle molemmilla puolilla

-X46 Virtauksen säädöllä

-X50 Ilman magneettia

-X51 MHQ2/MHQG2:n kanssa yhteensopiva litteä sormimalli

-X53 Eteenipropeenikuminen tiiviste (EPDM)

-X56 Aksiaaliset liitäntäportit

-X63 Fluorirasva

-X64 Sormi: Reikien paikan muuttaminen

-X65 Sormi: Läpimenevät reiät 

-X77
Suojapalkeen kiinnitys 
-X77A (suojapalkeen kiinnitys) 
-X77B (suojapalkeen kiinnitys/vain sormiosa)

-X78
Suojapalkeen tiivistys 
-X78A (suojapalkeen tiivistys) 
-X78B (suojapalkeen tiivistys/vain sormiosa)

-X79 (A) Elintarviketeollisuuden koneisiin hyväksytty rasva

-X81
Sormien korroosionestokäsittely 
-X81A (musta erikoiskromaus vain sormissa) 
-X81B (musta erikoiskromaus sormissa ja johteessa.)

-X83 Säädettävä sormien avautumis-/sulkeutumisasento

Made to Order: tarttujat
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Luft-
beredning

Modulaariset ilmankäsittely-yksiköt ............................
AC

Ilmansuodatin  ............................................................
AF Modulaarisen ilmanhuoltoyksikön tarvikkeet ..............

Mikrosuodatin  ............................................................
AFM, AFD

Paineensäädin ............................................................
AR

Tarkkuuspaineensäädin...............................................
ARP

Sumuvoitelulaite .........................................................
AL

Suodatinsäädin ...........................................................
AW

Paineensäädin/suodatinsäädin  
kahvaan integroidulla painemittarilla. ..........................

ARG/AWG

Digitaalinen painekytkin, integroitu .............................
ISE35

Modulaarinen sovite ...................................................
E210/310/410

Sähköohjattu paineenpoistoventtiili  
modulaarista asennusta varten ...................................

VP517/717

Painekytkin/Reed-kytkin .............................................
IS10M/E

Paineenpoistoventtiili, 3-porttinen ..............................
VHS

Modulaaristen ilmankäsittely-yksiköiden  
vakiokokoonpanot.......................................................

AC

Pehmeäkäynnistysventtiili ...........................................
AV

Sähköohjattu paineenpoistoventtiili, 3-porttinen,  
turvallisuusstandardi ISO 13849-1 .............................
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3 Paineilman käsittely

Pää-/sivuvirtasuodattimet

Vedenerottimet

Oheistuotteet

Ruonko- / sivulinjasuodatin ........................................
AFF/AM/AMD

Vedenerotin ................................................................
AMG

Automaattinen tyhjennysventtiili vedelle .....................
ADH4000

Automaattinen tyhjennysventtiili vedelle .....................
AD402

Paineensäätimet

Painemittarit

Ilmankuivaimet

Painemittari .................................................................
G

Painemittari raja-arvojen värivyöhykkeillä ...................
G36-L/G46-L/G53-L/G63-L

Jäähdyttävä ilmankuivain ............................................
IDFA

Kalvoilmankuivain .......................................................
IDG

Tarkkuuspaineensäädin...............................................
IR1000-A, -2000-A & -3000-A

Kompakti sähköpneumaattinen paineensäädin ..........
ITV0000

Sähköpneumaattinen paineensäädin ..........................
ITV1000/2000/3000

Korkeapaineinen sähköpneumaattinen säädin ...............
ITVH ja ITVX

Paineenkohotin ...........................................................
VBA

Esiohjattu paineensäädin, suuri virtaus .......................
EAR

Paineensäädin 2,0 MPa ..............................................
ARX20

Kompakti modulaarinen paineensäädin ......................
ARM5

Kompakti modulaarinen paineensäädin ......................
ARM10/11

Mikrosumu-/aktiivihiilisuodattimet

Öljy-/aktiivihiilisuodattimet ..........................................
AMH/AME/AMF
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Modulaariset ilmankäsittely-yksiköt
AC

MONIEN VAIHTOEHTOJEN MODULAARINEN SARJA
• Tilaa valmiita yksiköitä tai kokoa itse 
• Nopea ja helppo asentaa
• Liitännät M5 - 1”

VAIHTOEHTOJA KONEEN TURVALLISUUDEN TAKAAMISEEN
• Lukittava manuaalinen ilmanpoistoventtiili
• Modulaarinen pehmeäkäynnistysventtiili hitaaseen paineistukseen
•  Kahdennetut varoventtiilit ilmanpoistoon, suojaus uudelleenkäynnistystä vastaan

PAINEMITTARIVAIHTOEHDOT
• Integroitu / erillinen / digitaalinen painekytkin

TURVALLINEN PAINEEN ASETUS
• Sormiruuvi ja lukittava nuppi merkkirenkaalla

Lukittu Säätö

LÄPINÄKYVÄ KUPIN SUOJUS
• Helppo valvoa, turvallinen

HELPOSTI VAIHDETTAVA SUODATIN
• Säästää aikaa

OranssiSormiruuvi
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Modulaaristen ilmankäsittely-yksiköiden 
vakioyhdistelmät
AC

Väliaine Paineilma

Maks. työpaine 1,0 MPa (10 bar)

Paineen säätöalue 0,05-0,85 MPa (0,5-8,5 bar)

Jännite 24 V DC (muita kysyttäessä)

Sähköliitäntä DIN-liitin EN-175301-803C (aiemmin DIN 43650C)

Kotelointiluokka IP65

Vakioyhdistelmä

Tuotekoodi Liitäntä Sarja

AC20-F02CE-XFI06 • G1/4" 20

AC30-F03DE-XFI06 • G3/8" 30

AC40-F04DE-XFI06 • G1/2" 40

AC40-F06DE-XFI06 • G3/4" 40-06
AC60-F10DE-XFI06 • G1" 60

Vakioyhdistelmässä sulkuventtiili (VHS) ja suodatinsäädin (AW), 
automaattinen tyhjennys ja integroitu painemittari. 

Pehmokäynnistys vakiokokoonpanossa sulkuventtiili (VHS), 
suodatinsäädin (AW) ja pehmeäkäynnistysventtiili (AV), automaattinen 
tyhjennys ja integroitu painemittari.

Vakioyhdistelmä pehmeäkäynnistyksellä

Tuotekoodi Liitäntä Sarja

AC20-F02CE-XFI07 • G1/4" 20

AC30-F03DE-XFI07 • G3/8" 30

AC40-F04DE-XFI07 • G1/2" 40

AC60-F10DE-XFI07 • G1" 60

Yhdistelmässä sulkuventtiili (VHS) ja suodatinsäädin (AW) 
automaattisella tyhjennyksellä ja integroidulla painemittarilla. 
Kahdennettu turvatyhjennysventtiili pehmeäkäynnistyksellä  
(ISO 13849-1*).

Turvaventtiiliyhdistelmä pehmeäkäynnistyksellä

Tuotekoodi Liitäntä Sarja

AC30-F03DE-XFI03 • G3/8" 30

AC40-F04DE-XFI03 • G1/2" 40

Yhdistelmässä sulkuventtiili (VHS) ja suodatinsäädin (AW) 
automaattisella tyhjennyksellä ja integroidulla painemittarilla. 
Kahdennettu turvatyhjennysventtiili (ISO 13849-1*).

Turvaventtiiliyhdistelmä

Tuotekoodi Liitäntä Sarja

AC30-F03DE-XFI04 G3/8" 30

AC40-F04DE-XFI04 G1/2" 40

*ISO 13849-1 tuotteet on suunniteltu Category 3 ja 4 turvajärjestelmiin soveltuviksi.

Vakioyhdistelmä 
pehmeäkäynnistyksellä

Turvaventtiiliyhdistelmä 
pehmeäkäynnistyksellä

Turvaventtiiliyhdistelmä
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Ilmansuodatin
AF

Manuaalinen tyhjennys

Tuotekoodi Virtaama 
[NL/min] Liitäntä

Kupin 
tilavuus 
[cm3]

Suoda-
tusaste 

[µm]
Piirrosmerkki

AF10-M5-A • 200 M5 2,5

5

AF20-F01-D •
1 500

G1/8
8

AF20-F02-D • G1/4

AF30-F03-D • 3 150 G3/8 25

AF40-F04-D • 5 200 G1/2

45
AF40-F06-D • 6 000 G3/4

AF50-F06-D • 11 000 G3/4

AF60-F10-D • 13 000 G1

Automaattinen tyhjennys

Tuotekoodi Virtaama 
[NL/min] Liitäntä

Kupin 
tilavuus 
[cm3]

Tyhjennys-
tapa

Suoda-
tusaste 

[µm]
Piirrosmerkki

AF10-M5C-A • 200 M5 2,5
Normaalisti 

suljettu

5

AF20-F01C-D •
1 500

G1/8
8

AF20-F02C-D • G1/4

AF30-F03D-D • 3 150 G3/8 25

Normaalisti 
avoin

AF40-F04D-D • 5 200 G1/2
45

AF40-F06D-D • 6 000 G3/4

AF50-F06D-D • 11 000 G3/4 45

AF60-F10D-D • 13 000 G1 45

Väliaine Paineilma

Maks. työpaine 1,0 MPa (10 bar)

Min. työpaine
Manuaalinen tyhjennys; 0 MPa (0 bar)
Automaattinen tyhjennys; 0,1 MPa (1 bar) 

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C (jäätä ei saa muodostua)

• Suodatinelementti tulee ulos kupin mukana, mikä nopeuttaa ja helpottaa huoltoa
• Läpinäkyvä kuppi mahdollistaa silmämääräisen tarkkailun
• Kevyt

Automaattinen tyhjennys

Paine-eroilmaisin ilmaisee suodattimen vaihtotarpeen

Tuotekoodi
Virtaama 
[NL/min]

Liitäntäkoko
Kupin tilavuus 

[cm3]
Tyhjennys-

tapa
Piirrosmerkki

AF10-M5C-A-X2141 200 M5 2,5
Normaalisti 

suljettu
AF20-F01C-D-X2141

1 500
G1/8

8
AF20-F02C-D-X2141 • G1/4

AF30-F03D-D-X2141 • 3 150 G3/8 25

Normaalisti 
avoin

AF40-F04D-D-X2141 • 5 200 G1/2
45

AF40-F06D-D-X2141 6 000 G3/4

AF50-F06D-A-X2141 • 11 000 G3/4 45

AF60-F10D-A-X2141 • 13 000 G1 45

Ilmaisu alkaa 0,05 MPa (0,5 bar) kohdalla ja näyttää täyttä arvoa 0,1 MPa (1,0 bar) kohdalla

Tarvikkeet

Tyyppi Sarja 10 Sarja 20 Sarja 30 Sarja 40-F04 Sarja 40-F06 Sarja 50 Sarja 60

Suodatinelementti AF10P-060S • AF20P-060S • AF30P-060S • AF40P-060S • AF40P-060S • AF50P-060S • AF60P-060S •

Kiinnityskorvake —
AF24P-070AS 

•
AF34P-070AS 

•
AF44P-070AS 

•
AF44P-070AS 

•
AF54P-070AS •

Kuppi manuaaliseen tyhjennykseen

Tyyppi Sarja 10 Sarja 20
Sarja 20  

sis. suojuksen
Sarja 30 Sarja 40-F04 Sarja 40-F06 Sarja 50 Sarja 60

Polykarbonaatti C1SF-A • C2SF-D • C2SF-C-D • C3SF-D •  C4SF-D • C4SF-D •

Nylon C1SF-6-A • C2SF-6-A • C2SF-6C-A • C3SF-6-A • C4SF-6-A •

Metalli C1SF-2-A • C2SF-2-A • - C3SF-2-A • C4SF-2-A •

Kuppi automaattiseen tyhjennykseen

Tyyppi Sarja 10 (NC) Sarja 20 (NC)
Sarja 20 sis. 

suojuksen (NC)
Sarja 30 (NO)

Sarja 40-F04 
(NO)

Sarja 40-F06 
(NO)

Sarja 50 (NO) Sarja 60 (NO)

Polykarbonaatti AD17-A • AD27-D • AD27-C-D • AD38-D • AD48-D • AD48-D •

Nylon AD17-6-A • AD27-6-A • AD27-6C-A • AD38-6-A • AD48-6-A •

Metalli AD17-2-A • AD27-2-A • - AD38-2-A • AD48-2-A •
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Mikrosuodatin
AFM, AFD

Väliaine Paineilma

Maks. työpaine 1,0 MPa (10 bar)

Min. työpaine
Manuaalinen tyhjennys; 0 MPa (0 bar)
Automaattinen tyhjennys; 0,1 MPa (1 bar) 

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C (jäätä ei saa muodostua)

• Kuppiin kiinnitetty suodatinelementti helpottaa huoltoa
• Läpinäkyvä kuppi mahdollistaa silmämääräisen tarkkailun
• Kevyt
• Poistaa ilmasta öljysumua

Mikro- ja submikrosuodatin automaattisella tyhjennyksellä

Tuotekoodi
Toiminta: Norm. 

avoin (NO) tai norm. 
suljettu (NC)

Virtaama 
[NL/min]

Liitäntäkoko
Suodatusaste 

[µm]
Öljynerotus [%] Piirrosmerkki

AFM20-F01C-D •
NC 200

G1/8

0,3 99,9

AFM20-F02C-D • G1/4

AFM30-F03D-D •

NO

450 G3/8

AFM40-F04D-D •
1100

G1/2

AFM40-F06D-D • G3/4

AFD20-F01C-D •
NC 120

G1/8

0,01 99,99

AFD20-F02C-D • G1/4

AFD30-F03D-D •

NO

240 G3/8

AFD40-F04D-D •
600

G1/2

AFD40-F06D-D • G3/4

Mikro- ja submikrosuodatin manuaalisella tyhjennyksellä

Tuotekoodi
Virtaama 
[NL/min]

Liitäntäkoko
Suodatusaste 

[µm]
Öljynerotus [%] Piirrosmerkki

AFM20-F01-D •
200

G1/8

0,3 99,9

21
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AFM20-F02-D • G1/4

AFM30-F03-D • 450 G3/8

AFM40-F04-D •
1100

G1/2

AFM40-F06-D • G3/4

AFD20-F01-D •
120

G1/8

0,01 99,99

AFD20-F02-D • G1/4

AFD30-F03-D • 240 G3/8

AFD40-F04-D •
600

G1/2

AFD40-F06-D • G3/4
Virtaamatiedot 0,7 Mpa tulopaineella ja 0,01 Mpa painehäviöllä.

Tarvikkeet

Tyyppi Sarja 20 Sarja 30 Sarja 40-F04 Sarja 40-F06

Suodatinelementti AFM AFM20P-060AS • AFM30P-060AS • AFM40P-060AS • AFM40P-060AS •

Suodatinelementti AFD AFD20P-060AS • AFD30P-060AS • AFD40P-060AS • AFD40P-060AS •

Kiinnike AF24P-070AS • AF34P-070AS • AF44P-070AS • AF42P-070AS •

Kuppi manuaaliseen tyhjennykseen

Tyyppi Sarja 20 Sarja 20 sis. suojuksen Sarja 30 Sarja 40-F04 Sarja 40-F06

Polykarbonaatti C2SF-D • C2SF-C-D • C3SF-D • C4SF-D • C4SF-D •

Nylon C2SF-6-A • C2SF-6C-A • C3SF-6-A • C4SF-6-A •

Metalli C2SF-2-A • - C3SF-2-A • C4SF-2-A •

Kuppi automaattiseen tyhjennykseen

Tyyppi Sarja 20 (NC)
Sarja 20 sis. suojuksen 

(NC)
Sarja 30 (NO) Sarja 40-F04 (NO) Sarja 40-F06 (NO)

Polykarbonaatti AD27-D • AD27-C-D • AD38-D • AD48-D • AD48-D •

Nylon AD27-6-A • AD27-6C-A • AD38-6-A • AD48-6-A •

Metalli AD27-2-A • - AD38-2-A • AD48-2-A •
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Paineensäädin
AR

Väliaine Paineilma

Vaadittu suodatusaste 5 μm

Maks. työpaine 1,0 MPa (10 bar)

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C (jäätä ei saa muodostua)

Painemittarin liitäntä AR10: 1/16”    Muut: G1/8”

Paineen säätöalue Tiedot alla

• Otsonia kestävä kalvo (HNBR)
• Virtaus- ja painekompensoitu rakenne

Paineensäädin ilman painemittaria (tilattava erikseen)

Tuotekoodi Liitäntäkoko
Paineen 

säätöalue [MPa]
Symboli

AR10-M5-A • M5
0,05-0,7

(0,5-7 bar)

AR20-F01-D • G1/8

0,05-0,85
(0,5-8,5 bar)

AR20-F02-D • G1/4

AR30-F03-D • G3/8

AR40-F04-D • G1/2

AR40-F06-D • G3/4

AR50-F06-D • G3/4

AR60-F10-D • G1

AR10-M5-1-A• M5

0,02-0,2
(0,2-2 bar)

AR20-F01-1-D • G1/8

AR20-F02-1-D • G1/4

AR30-F03-1-D • G3/8

AR40-F04-1-D • G1/2

AR40-F06-1-D • G3/4

Ei sisällä paneelimutteria

Paineensäädin integroidulla painemittarilla

Tuotekoodi Liitäntäkoko
Paineen 

säätöalue [MPa]
Symboli

AR20-F01E-D • G1/8

0,05-0,85
(0,5-8,5 bar)

AR20-F02E-D • G1/4

AR30-F03E-D • G3/8

AR40-F04E-D • G1/2

AR40-F06E-D • G3/4

AR50-F06E-D • G3/4

AR60-F10E-D • G1

AR20-F01E-1-D • G1/8

0,02-0,2
(0,2-2 bar)

AR20-F02E-1-D • G1/4

AR30-F03E-1-D • G3/8

AR40-F04E-1-D • G1/2

AR40-F06E-1-D • G3/4

Ei sisällä paneelimutteria

Takaisinvirtaava paineensäädin painemittarilla

Tuotekoodi Liitäntäkoko
Paineen 

säätöalue [MPa]
Symboli

AR20K-F01E-D • G1/8

0,05-0,85
(0,5-8,5 bar)

AR20K-F02E-D • G1/4

AR30K-F02E-D • G1/4

AR30K-F03E-D • G3/8

AR40K-F04E-D • G1/2

AR40K-F06E-D • G3/4

AR50K-F06E-D • G3/4

AR60K-F10E-D • G1

Ei sisällä paneelimutteria

Paneelimutteri

Sarja 10 Sarja 20 Sarja 30 Sarja 40 Sarja 50 Sarja 60

AR12P-260S • AR23P-260S • AR33P-260S • AR43P-260S • Kysy SMC:ltä

Kiinnityskorvake (sis. paneelimutterin asennusta varten)

Sarja 10 Sarja 20 Sarja 30 Sarja 40 Sarja 50 Sarja 60

AR12P-270AS • AR23P-270AS • AR33P-270AS • AR43P-270AS • AR54P-270AS •

Erillinen painemittari 0-1 MPa (0-10 bar)

Sarja 10 Sarja 20-40 Sarja 50-60

G27-10-R1 • G36-10-01-L • G46-10-01-L •

Katso muut painemittarit tämän luvun erillisestä kappaleesta.

Takaisinvirtaava säädin ilman painemittaria (til. erikseen)

Tuotekoodi Liitäntäkoko
Paineen 

säätöalue [MPa]
Symboli

AR20K-F01-D • G1/8

0,05-0,85
(0,5-8,5 bar)

AR20K-F02-D • G1/4

AR30K-F02-D • G1/4

AR30K-F03-D • G3/8

AR40K-F04-D • G1/2

AR40K-F06-D • G3/4

AR50K-F06-D • G3/4

AR60K-F10-D • G1

Ei sisällä paneelimutteria
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Sumuvoitelulaite
AL

Tarkkuuspaineensäädin
ARP

Väliaine Paineilma

Vaadittu suodatusaste 5 μm

Maks. työpaine 0,7 MPa (7 bar)

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C (jäätä ei saa muodostua)

Painemittarin liitäntä ARP20-30: G1/8”  ARP40: G1/4”

Paineen säätöalue
0,005-0,4 MPa (0,05-4 bar)  
Muut painealueet: kysy SMC:ltä

Vuotovirtaus 0,8 l/min @ 0,3 MPa (3 bar)

Herkkyys ± 0,2 % koko säätöalueesta 

• Erittäin tarkka
• Pieni vuotovirtaus

Ilman painemittaria (tilattava erikseen) Painemittarilla

Tuotekoodi Liitäntäkoko Tuotekoodi Liitäntäkoko

ARP20-F01 • G1/8 ARP20-F01E • G1/8

ARP20-F02 • G1/4 ARP20-F02E • G1/4

ARP30-F03 • G3/8 ARP30-F03E • G3/8

ARP40-F04 • G1/2 ARP40-F04E • G1/2

Väliaine Paineilma

Vaadittu suodatusaste 5 μm

Maks. työpaine 1,0 MPa (10 bar)

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C (jäätä ei saa muodostua)

• Läpinäkyvä kuppi mahdollistaa silmämääräisen tarkkailun 
• Säädettävä öljymäärä

Tarvikkeet

Tyyppi Sarja 10 Sarja 20 Sarja 30 Sarja 40 Sarja 40-F06 Sarja 50 Sarja 60

Kiinnityskorvake — AF24P-070AS • AF34P-070AS • AF44P-070AS • AF42P-070AS • AF54P-070AS •

Kuppi, polykarbonaattia C1SL-D • C2SL-D • C3SL-D • C4SL-D • C4SL-D •

Muita kuppimateriaaleja saatavana pyydettäessä

Tarvikkeet

Tyyppi Sarja 20 Sarja 30 Sarja 40

Paneelimutteri AR20P-260S • AR30P-260S • AR40P-260S •

Kiinnityskorvake AR20P-270AS • AR30P-270AS • AR40P-270AS •

Painemittari G36-4-01-L • G36-4-01-L • G46-4-02-L •

Manuaalinen tyhjennys

Tuotekoodi Liitäntäkoko Kupin tilavuus 
[cm3]

Suositeltava 
sumuvoiteluöljy Symboli

AL10-M5-A • M5 7

Luokan 1
sumuvoiteluöljy

ISO VG32

AL20-F01-D • G1/8
25

AL20-F02-D • G1/4

AL30-F02-D • G1/4
55

AL30-F03-D • G3/8

AL40-F03-D • G3/8

135

AL40-F04-D • G1/2

AL40-F06-D • G3/4

AL50-F06-D • G3/4

AL50-F10-D • G1

AL60-F10-D • G1
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Suodatinsäädin
AW

Väliaine Paineilma

Vaadittu suodatusaste 5 μm (suodatinsäätimen ulostulosta)

Maks. työpaine 1,0 MPa (10 bar)

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C (jäätä ei saa muodostua)

Painemittarin liitäntä AW10: 1/16”  AW20-60: G1/8”

Paineen säätöalue Tiedot alla

• Otsonia kestävä kalvo (HNBR)
• Virtaus- ja painekompensoitu rakenne

Tuotekoodi
Virtaama 
[NL/min]

Liitäntä-
koko

Paineen 
säätöalue

[MPa]
Symboli Tuotekoodi

Virtaama 
[NL/
min]

Liitäntä-
koko

Paineen 
säätöalue

[MPa]
Symboli

AW20K-F01-D •
500

G1/8

0,05-0,85
(0,5-8,5 bar)

AW20K-F01E-D •
500

G1/8

0,05-0,85
(0,5-8,5 bar)

AW20K-F02-D • G1/4 AW20K-F02E-D • G1/4

AW30K-F02-D •
1 300

G1/4 AW30K-F02E-D •
1 300

G1/4

AW30K-F03-D • G3/8 AW30K-F03E-D • G3/8

AW40K-F04-D • 1 800 G1/2 AW40K-F04E-D • 1 800 G1/2

AW40K-F06-D • 2 400 G3/4 AW40K-F06E-D • 2 400 G3/4

AW60K-F06-D •
7 600

G3/4 AW60K-F06E-D •
7 600

G3/4

AW60K-F10-D • G1 AW60K-F10E-D • G1

Malli manuaalisella tyhjennykselläMalli manuaalisella tyhjennyksellä

Malli automaattisella tyhjennyksellä Malli automaattisella tyhjennyksellä

Malli manuaalisella tyhjennykselläMalli manuaalisella tyhjennyksellä

Takaisinvirtaustoiminnolla ja integroidulla painemittarillaIlman painemittaria

Ilman painemittaria (tilattava erikseen) Integroidulla painemittarilla

Integroidulla painemittarillaIlman painemittaria (tilattava erikseen)

L

Tuotekoodi
Virtaama 
[NL/min]

Liitäntä-
koko

Paineen 
säätöalue

[MPa]
Symboli Tuotekoodi

Virtaama 
[NL/min]

Liitäntä-
koko

Paineen 
säätöalue

[MPa]
Symboli

AW10-M5-A • 110 M5
0,05 - 0,7
(0,5-7 bar) AW20-F01E-D •

500
G1/8

0,05-0,85
(0,5-8,5 bar)

AW20-F01-D •
500

G1/8

0,05-0,85
(0,5-8,5 bar)

AW20-F02E-D • G1/4

AW20-F02-D • G1/4 AW30-F02E-D •
1 300

G1/4

AW30-F02-D •
1 300

G1/4 AW30-F03E-D • G3/8

AW30-F03-D • G3/8 AW40-F04E-D • 1 800 G1/2

AW40-F04-D • 1 800 G1/2 AW40-F06E-D • 2 400 G3/4

AW40-F06-D • 2 400 G3/4 AW60-F06E-D •
7 600

G3/4

AW60-F06-D •
7 600

G3/4 AW60-F10E-D • G1

AW60-F10-D • G1

Tuotekoodi
Tyhjennys-

tapa

Virtaa-
ma  
[NL/
min]

Liitäntä-
koko

Säädettävä 
painealue 

[MPa]
Symboli Tuotekoodi

Tyhjennys-
tapa

Virtaa-
ma [NL/

min]

Liitäntä-
koko

Säädettävä 
painealue

[MPa]
Symboli

AW20-F01C-D • Normaalisti 
suljettu

500
G1/8

0,05-0,85
(0,5-8,5 

bar)

AW20-F01CE-D • Normaalisti 
suljettu

500 G1/8

0,05-0,85
(0,5-8,5 

bar)

AW20-F02C-D • G1/4 AW20-F02CE-D • G1/4

AW30-F02D-D •

Normaalisti 
avoin

1 300
G1/4 AW30-F02DE-D •

Normaalisti 
avoin

1 300 G1/4

AW30-F03D-D • G3/8 AW30-F03DE-D • G3/8

AW40-F04D-D • 1 800 G1/2 AW40-F04DE-D • 1 800 G1/2

AW40-F06D-D • 2 400 G3/4 AW40-F06DE-D • 2 400 G3/4

AW60-F06D-D •
7 600

G3/4 AW60-F06DE-D • 7 600 G3/4

AW60-F10D-D • G1 AW60-F10DE-D • G1
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Tuotekoodi
Tyhjennys-

tapa

Virtaa-
ma [NL/

min]

Liitäntä-
koko

Paineen 
säätöalue

[MPa]
Symboli Tuotekoodi

Tyhjennys-
tapa

Virtaa-
ma [NL/

min]

Liitäntä-
koko

Paineen 
säätöalue

[MPa]
Symboli

AW20K-F01C-D • Normaalisti 
suljettu

500
G1/8

0,05-0,85
(0,5-8,5 

bar)

AW20K-F01CE-D • Normaalisti 
suljettu

500
G1/8

0,05-0,85
(0,5-8,5 

bar)

AW20K-F02C-D • G1/4 AW20K-F02CE-D • G1/4

AW30K-F02D-D •

Normaalisti 
avoin

1 300
G1/4 AW30K-F02DE-D •

Normaalisti 
avoin

1 300
G1/4

AW30K-F03D-D • G3/8 AW30K-F03DE-D • G3/8

AW40K-F04D-D • 1 800 G1/2 AW40K-F04DE-D • 1 800 G1/2

AW40K-F06D-D • 2 400 G3/4 AW40K-F06DE-D • 2 400 G3/4

AW60K-F06D-D •
7 600

G3/4 AW60K-F06DE-D •
7 600

G3/4

AW60K-F10D-D • G1 AW60K-F10DE-D • G1

Malli automaattisella tyhjennyksellä Malli automaattisella tyhjennyksellä
Takaisinvirtaustoiminnolla ilman painemittaria (til. erikseen) Takaisinvirtaustoiminnolla ja integroidulla painemittarilla

Tarvikkeet

Tyyppi Sarja 10 Sarja 20 Sarja 30 Sarja 40 Sarja 60

Suodatinelementti AF10P-060S • AF20P-060S • AF30P-060S • AF40P-060S • AW60P-060S •

Kuppi manuaaliseen tyhjennykseen

Tyyppi Sarja 10 Sarja 20
Sarja 20  

sis. suojuksen
Sarja 30 Sarja 40-F04

Sarja 40-
F06

Sarja 60

Polykarbonaatti C1SF-A • C2SF-D • C2SF-C-D • C3SF-D • C4SF-D • C4SF-D •

Nylon C1SF-6-A • C2SF-6-A • C2SF-6C-A • C3SF-6-A • C4SF-6-A •

Metalli C1SF-2-A • C2SF-2-A • - C3SF-2-A • C4SF-2-A •

Kuppi automaattiseen tyhjennykseen

Tyyppi Sarja 10 (NC) Sarja 20 (NC)
Sarja 20 sis. 

suojuksen (NC)
Sarja 30 (NO)

Sarja 40-F04 
(NO)

Sarja 40-
F06 (NO)

Sarja 60 
(NO)

Polykarbonaatti AD17-A • AD27-D • AD27-C-D • AD38-D • AD48-D • AD48-D •

Nylon AD17-6-A • AD27-6-A • AD27-6C-A • AD38-6-A • AD48-6-A •

Metalli AD17-2-A • AD27-2-A • - AD38-2-A • AD48-2-A •

Paneelimutteri

Sarja 10 Sarja 20 Sarja 30 Sarja 40 Sarja 60

AR12P-260S • AR23P-260S • AR33P-260S • AR43P-260S • Kysy SMC:ltä

Kiinnityskorvake (sis. paneelimutterin asennusta varten)

Sarja 10 Sarja 20 Sarja 30 Sarja 40 Sarja 60

AR12P-270AS • AW23P-270AS • AR33P-270AS • AR43P-270AS • AR54P-270AS •

Erillinen painemittari 0-1 MPa (0-10 bar)

Sarja 10 Sarja 20-40 Sarja 50-60

G27-10-R1 • G36-10-01-L • G46-10-01-L •
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Paineensäädin/suodatinsäädin  
kahvaan integroidulla painemittarilla
ARG/AWG

Paineensäädin integroidulla painemittarilla
Tuotekoodi Liitäntäkoko Paineen säätöalue [MPa] Symboli

ARG20-F01HG1-B G1/8

0,05 - 0,85
(0,5-8,5 bar)

ARG

ARG20-F02HG1-B G1/4

ARG30-F02HG1-B G1/4

ARG30-F03HG1-B G3/8

ARG40-F04HG1-B G1/2

Sisältää paneelimutterin

Suodatinsäädin integroidulla painemittarilla
Tuotekoodi Liitäntäkoko Paineen säätöalue [MPa] Symboli

AWG20-F01HG1-B G1/8

0,05 - 0,85
(0,5-8,5 bar)

AWG

AWG20-F02HG1-B G1/4

AWG30-F02HG1-B G1/4

AWG30-F03HG1-B G3/8

AWG40-F04HG1-B G1/2
Sisältää paneelimutterin. 
Manuaalinen tyhjennys

Tarvikkeet

Tyyppi Sarja 20 Sarja 30 Sarja 40

Kiinnityskorvake ARG23P-270AS • ARG33P-270AS • ARG43P-270AS •

Väliaine Paineilma

Suodatusaste 5 μm (suodatinsäätimen ulostulosta)

Maks. työpaine 1,0 MPa (10 bar)

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C (jäätä ei saa muodostua)

Painemittarin liitäntä AW10: 1/16”    AW20-60: G1/8”

Paineen säätöalue Tiedot alla

• Otsonia kestävä kalvo (HNBR)  
•  Painemittarin parempi näkyvyys paneeliin tai matalalle asennettaessa

ARG AWG
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Digitaalinen painekytkin, integroitu
ISE35

Digitaalisen painekytkimen osat

Lukitussokka

M3 x 7 (ruuvi 
alumiiniosia varten)

Digit. painekytkin 
(vain runko)

Sovite
(Esimerkki)
Paineensäädin

O-rengas

O-rengas

Sähköliitäntä 
päältä

Sähköliitäntä 
alhaalta

Modulaarinen sovite
E210/310/410

• Muiden komponenttien, kuten magneettiventtiilien, asennukseen suodattimiin ja 
paineensäätimiin
• Vapaa pyörintä mahdollistaa monipuoliset asennusmahdollisuudet

Sovite

Tuotekoodi Liitäntä Sopii
välikappaleeseen

E210-U01 • 1/8 Y200 & Y200T

E210-U02 • 1/4 Y200 & Y200T

E310-U02 • 1/4 Y300 & Y300T

E310-U03 • 3/8 Y300 & Y300T

E410-U02 • 1/4 Y400 & Y400T

E410-U03 • 3/8 Y400 & Y400T

E410-U04 • 1/2 Y400 & Y400T

Tulppa

Tuotekoodi Sopii
välikappaleeseen

E210-P • Y200 & Y200T

E310-P • Y300 & Y300T

E410-P • Y400 & Y400T

Kulma-adapteri, sisäpuolinen kartiokierre

Tuotekoodi Liitäntä Sopii
välikappaleeseen

E300P-070S-02 • Rc1/4 Y300 & Y300T

E300P-070S-03 • Rc3/8 Y300 & Y300T

E400P-070S-03 • Rc3/8 Y400 & Y400T

E400P-070S-04 • Rc1/2 Y400 & Y400T

Esimerkki: Suodatin + 2-porttinen venttiili

Väliaine Paineilma

Työpaine 0 - 1 MPa (0- 10 bar)

Paineen säätöalue -1 ... 1 MPa (-1 ... 10 bar)

Jännite 12 - 24 V DC ±10 %

Lähtökytkin 1 kpl PNP, max 80mA

Käyttölämpötila -5 ... 50 °C

Kotelointiluokka IP40

Tuotekoodi Sopivuus Kaapeliliitäntä

ISE35-N-65-LA • AR, AW, ARP Sähköliitäntä alhaalta

ISE35-R-65-LA • AR, AW, ARP Sähköliitäntä päältä

ISE35-N-65-LB • ARM Sähköliitäntä alhaalta

ISE35-R-65-LB ARM Sähköliitäntä päältä

Tuotekoodi Sopivuus Kaapeliliitäntä

ZS-32-C-X473 AR / AW-D Adapteri

Adapteri
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Tarvikkeet

Välikappale 

Malli 
tyyppi Y□00

Sopii  
kokoon/ 
sarjaan

Y100-A • 10

Y200-D • 20

Y300-D • 30

Y400-D • 40

Y500-D • 40-F06

Y600-D • 50 • 60

Välikappale T-seinäkiinnikkeellä 

Malli 
tyyppi 
Y□00T

Sopii  
kokoon/ 
sarjaan

Y100T-A • 10

Y200T-D • 20

Y300T-D • 30

Y400T-D • 40

Y500T-D • 40-F06

Y600T-D • 50 • 60

Jakokappale 
• Mahdollistaa putkituksen neljään suuntaan. 

Malli Liitäntäkoko
Sopii  

kokoon/ 
sarjaan

Y14-M5-A • M5 10

Y24-F01-D • G1/8 20

Y24-F02-D • G1/4 20

Y34-F01-D • G1/8 30

Y34-F02-D • G1/4 30

Y44-F02-D • G1/4 40

Y44-F03-D • G3/8 40

Y54-F03-D • G3/8 40-F06

Y54-F04-D • G1/2 40-F06

Tyyppi
Y□00-A

Tyyppi
Y□00-D

Tyyppi
Y□00T-D

Tyyppi
Y□00T-A

Ulosotto
• Paineilman syöttöön tai ulosottoon 
komponenttien välistä.

Malli Liitäntäkoko
Sopii  

kokoon/ 
sarjaan

Y110-M5-A • M5 10

Y210-F01-D • G1/8 20

Y210-F02-D • G1/4 20

Y310-F02-D • G1/4 30

Y410-F03-D • G3/8 40

Y510-F03-D • G3/8 40-F06

Y610-F04-A • G1/2 50 • 60

Liitäntäkappale
• Helpottaa ilmankäsittely-yksikön asennusta 
ja irrotusta kiinteässä putkistossa ja 
mahdollistaa oheisjärjestelmien irrottamisen 
kierteiden tiivisteitä rikkomatta.

Malli Liitäntäkoko
Sopii  

kokoon/ 
sarjaan

E100-M5-A • M5 10

E200-F01-D • G1/8 20

E200-F02-D • G1/4 20

E300-F02-D • G1/4 30

E300-F03-D • G3/8 30

E400-F04-D • G1/2 40

E400-F06-D • G3/4 40

E500-F06-D • G3/4 40-F06

E600-F06-A • G3/4 50 • 60

E600-F10-A • G1 50 • 60

Vastaventtiili 
• Estää sumuvoiteluöljyn takaisinvirtauksen tai 
muun kontaminaation ilmanpoistojaksojen aikana. 
Erillisellä ulosotolla poistoilma voidaan ohjata 
esimerkiksi paineensäätimien tai suodattimien ohi.

Malli Liitäntäkoko
Sopii  

kokoon/ 
sarjaan

AKM2000-F01-A • G1/8 20

AKM2000-F02-A • G1/4 20

AKM3000-F02-A • G1/4 30

AKM4000-F03-A • G3/8 40

Erikoiskapea malli

Y210-F01-1-D G1/8 20

Y310-F02-1-D G1/4 30

Y410-F03-1-D G3/8 40
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Painekytkin/Reed-tyyppinen
IS10M/E

Sähköohjattu paineenpoistoventtiili 
modulaarista asennusta varten
VP517/717

Tuotekoodi Liitäntäkoko Sopii malleihin

IS10E-20-F01-6L-D • G1/8 AC20
AR20, AW20
AWM20, AWD20

IS10E-20-F02-6L-D • G1/4

IS10E-20-F03-6L-D • G3/8

IS10E-30-F02-6L-D • G1/4 AC25, AC30
AR25, AR30, AW30
AWM30, AWD30

IS10E-30-F03-6L-D • G3/8

IS10E-30-F04-6L-D • G1/2

IS10E-40-F02-6L-D • G1/4
AC40
AR40, AW40
AWM40, AWD40

IS10E-40-F03-6L-D • G3/8

IS10E-40-F04-6L-D • G1/2

IS10E-40-F06-6L-D • G3/4

Tuotekoodi Sopii malleihin

IS10M-20-6L-D • AC20

IS10M-30-6L-D • AC25, AC30

IS10M-40-6L-D • AC40

IS10M-50-6L-D • AC40-06 

IS10M-60-6L-D • AC50, AC55, AC60

Maks. työpaine 0,7 MPa (7 bar)

Paineen säätöalue 0,1-0,6 MPa (1-6 bar)

Jännite AC/DC Enintään 100 V (24 V/50 mA; 100 V/20 mA)

Toiminta Normaalisti avoin

Kotelointiluokka IP40

Väliaine Ilma

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C

Maks. toimintataajuus 5 Hz

Sähköliitin DIN EN 175301-803 tyyppi C

Käsiohjaus Jousipalautteinen painike

Tuotekoodi Sopii välikappaleeseen Työpaine
Virtaama, NL/min

IN→OUT
Virtaama, NL/min

OUT→EXH
Lähtöaukon 

G-kierre
Jännite

VP517Y-5DZ1

Y300-A , Y300T-A

0,2-0,7 MPa (2 -7 bar)

2040 1910 3/8”

24VDC

VP517KY-5DZ1 • 0,2-1,0 MPa (2-10 bar) 24VDC

VP517Y-4DZ1 0,2-0,7 MPa (2 -7 bar) 230VAC

VP517KY-4DZ1 0,2-1,0 MPa (2-10 bar) 230VAC

VP717Y-5DZ1

Y400-A, Y400T-A

0,2-0,7 MPa (2 -7 bar)

3150 3050 1/2”

24VDC

VP717KY-5DZ1 • 0,2-1,0 MPa (2-10 bar) 24VDC

VP717Y-4DZ1 0,2-0,7 MPa (2 -7 bar) 230VAC

VP717KY-4DZ1 0,2-1,0 MPa (2-10 bar) 230VAC

Poistoaukon äänenvaimennin tilattava erikseen. Tyyppiä AN30-03 suositellaan kokoa VP517 varten ja tyyppiä AN40-04 kokoa VP717 varten. 
Muita jännitteitä kysyttäessä.
Sisältää DIN-liittimen suojalla ja valolla.
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Tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi Sopii malleihin

VHS24P-180AS •

Kiinnityskorvake

VHS20-D

VHS34P-180AS VHS30-D

VHS44P-180AS VHS40-D

VHS44P-180AS VHS40-06-D

VHS54P-180AS VHS50-D

VHS24P-190AS

Upotettu 
äänenvaimennin

VHS20-D

VHS34P-190AS VHS30-D

VHS44P-190AS VHS40-D

VHS54P-190AS VHS40-06-D

VHS54P-190AS VHS50-D

Sanka - kuudelle riippulukolle

Tuotekoodi Kuvaus Sopii malleihin

NVHS-OG-80 Sanka, VHS VHS-sulkuventtiili

Paineenpoistoventtiili, 3-porttinen
VHS

Väliaine Paineilma

Työpaine 0,1 - 1,0 MPa (1- 10 bar)

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C

• 3-porttinen käsikäyttöinen venttiili jäännöspaineen vapauttamiseen
• Modullarinen asennus suodattimiin ja paineensäätimiin mahdollinen

Tuotekoodi integroidulla 
äänenvaimentimella

Tuotekoodi ilman 
äänenvaimenninta

Liitäntäkoko IN, 
OUT

Liitäntäkoko, poisto
Virtaama, NL/min

IN→OUT
Virtaama, NL/min

OUT→EXH
Sopii  

kokoon/sarjaan

VHS20-F01-S-D • VHS20-F01-D • G1/8 G1/8 637 677 20

VHS20-F02-S-D • VHS20-F02-D • G1/4 G1/8 863 824 20

VHS30-F03-S-D • VHS30-F03-D • G3/8 G1/4 2257 1864 30

VHS40-F04-S-D • VHS40-F04-D • G1/2 G3/8 3729 3533 40

VHS40-F06-S-D • VHS40-F06-D • G3/4 G1/2 4907 4711 40-F06

VHS50-F06B-S • VHS50-F06B • G3/4 G1/2 6281 5970 50 • 60

VHS50-F10B-S • VHS50-F10B • G1 G1/2 8440 6281 50 • 60

Erillinen äänenvaimennin, sarja AN, katso luku 1 - Venttiilit - Äänenvaimentimet ja suodatinäänenvaimentimet
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Tarvikkeet

Tuotekoodi Kuvaus Sopii malleihin Tuotekoodi, jousipalautteinen nuppi

AV20-5YOBA • Ohj.venttiili 24 VDC AV2000 & 3000 AV20-5YZA-X2004

AV40-5YOBA • Ohj.venttiili 24 VDC AV4000 & 5000 AV40-5YZA-X2004

AV22P-210AS • Kiinnityskorvake AV2000  

AV32P-210AS • Kiinnityskorvake AV3000

AV42P-210AS • Kiinnityskorvake AV4000  

AV52P-210AS • Kiinnityskorvake AV5000

G36-10-01-L • Painemittari AV2000-5000

Pehmeäkäynnistysventtiili
AV

Sisältää magneettiventtiilin ja integroidun äänenvaimentimen

Tuotekoodi, lukkiutuva 
käsiohjaus

Tuotekoodi, lukkiutumaton 
käsiohjaus

Jännite
Liitäntä-

koko
Virtaama (NL/min) 
1P→2A (2A→3R)

Sopii 
sarjaan Poistoliitäntä

AV2000-F02S-5YZB-A • AV2000-F02S-5YZ-A 24 V DC G1/4 2350 (2450) 20 G1/4

AV3000-F03S-5YZB-A • AV3000-F03S-5YZ-A 24 V DC G3/8 3040 (2550) 30 G3/8

AV4000-F04S-5YZB-A • AV4000-F04S-5YZ-A 24 V DC G1/2 5000 (3140) 40-F04 G1/2

AV5000-F06S-5YZB-A • AV5000-F06S-5YZ-A 24 V DC G3/4 12400 (9000)
50, 60

G3/4

AV5000-F10S-5YZB-A • AV5000-F10S-5YZ-A 24 V DC G1 13440 (9000) G3/4

Mukana DIN-liitin (M8- tai M12-liitäntää varten ota yhteyttä SMC:hen)
Ilmaohjattu pehmeäkäynnistysventtiili: ota yhteys SMC:hen

Väliaine Paineilma 

Suodatusaste 5 μm

Maks. työpaine 0,2-1 MPa (2-10 bar)

Käyttölämpötila 0 ... 50 °C

Painemittarin liitäntä G1/8”

Jännite 24 V DC (muita kysyttäessä)

Sähköliitäntä DIN-liitin EN-175301-803C (aiemmin DIN 43650C)

Kotelointiluokka IP65



P
ai

ne
ilm

an
 k

äs
it

te
ly

3Paineilman käsittely

• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 277

Sähköohjattu paineenpoistoventtiili 3-porttinen, 
turvallisuusstandardi ISO 13849-1
VP500/700 VG300

Väliaine Paineilma

Suodatusaste 5 μm

Työpaine (min/maks.) 0,25-0,7 MPa (2,5-7 bar)

Virtaama
(NL/min)

2160 (VP542), 3530 (VP742)

1275 (VP544), 2257 (VP744), 5398 (VG342)

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C

Jännite/teho
24 VDC ±10 %

0,45 W (VP), 2,2 W (VG342)

Kotelointiluokka IP65 (VP), IP40 (VG342)

Käsiohjaus Ei ole

LED ja transienttisuoja Vakio

• Venttiilin asennon mekaaninen/sähköinen tunnistus.
• Ei sisäistä logiikkaa, joka voisi olla ristiriidassa ulkoisen turva-PLC:n kanssa.
• Voidaan käyttää avoimissa järjestelmissä.
• Yhdistettävissä SMC:n modulaarisiin ilmankäsittelykomponentteihin. 

Venttiili luokan 2 tai alempiin järjestelmiin

Tuotekoodi Ohjaustapa Liitäntä B10d Venttiilipistoke
Asentokoskettimen 

toimittaja

VP542-5YZ1-03F-M-X536 •
Sisäinen pilotti-ilma

G3/8

10 000 000 
vaihtoa

Y = DIN-liitäntä 
(EN 175301-803) 

sis. liittimen

OMRON 
Corporation

VP742-5YZ1-04F-M-X536 • G1/2

VP542R-5YZ1-03F-M-X536 •
Ulkoinen pilotti-ilma

G3/8

VP742R-5YZ1-04F-M-X536 • G1/2

Venttiili luokan 3 tai 4 PLd ja PLe järjestelmiin

Tuotekoodi Ohjaustapa Liitäntä B10d Venttiilipistoke
Asentokoskettimen 

toimittaja

VP544-5YZ1-03F-M-X538 • Sisäinen 
ohjaussyöttö

G3/8

10 000 000 
vaihtoa

Y = DIN-liitäntä 
(EN 175301-803) 

sis. liittimen

OMRON 
Corporation

VP744-5YZ1-04F-M-X538 • G1/2

VP544R-5YZ1-03F-M-X538 • Ulkoinen 
ohjaussyöttö

G3/8

VP744R-5YZ1-04F-M-X538 • G1/2

VP544-5YZ1-03F-S1-X538 Sisäinen 
ohjaussyöttö

G3/8

Rockwell 
Automation, Inc.

VP744-5YZ1-04F-S1-X538 G1/2

VP544R-5YZ1-03F-S1-X538 Ulkoinen 
ohjaussyöttö

G3/8

VP744R-5YZ1-04F-S1-X538 G1/2

Venttiili pehmeäkäynnistystoiminnolla luokan 3 tai 4 PLd ja PLe järjestelmiin

Tuotekoodi Ohjaustapa Liitäntä B10d Venttiilipistoke
Asentokoskettimen 

toimittaja

VP544-5YZ1-03F-M-X555 • Sisäinen 
ohjaussyöttö

G3/8

10 000 000 
vaihtoa

Y = DIN-liitin (EN 
175301-803) sis. 

liittimen

OMRON 
Corporation

VP744-5YZ1-04F-M-X555 • G1/2

VP544R-5YZ1-03F-M-X555 Ulkoinen 
ohjaussyöttö

G3/8

VP744R-5YZ1-04F-M-X555 G1/2

VP544-5YZ1-03F-S1-X555 Sisäinen 
ohjaussyöttö

G3/8

Rockwell 
Automation, Inc.

VP744-5YZ1-04F-S1-X555 G1/2

VP544R-5YZ1-03F-S1-X555 Ulkoinen 
ohjaussyöttö

G3/8

VP744R-5YZ1-04F-S1-X555 G1/2

Venttiili luokan 3 tai 4 PLd ja PLe järjestelmiin

Tuotekoodi Ohjaustapa Liitäntä B10d Venttiilipistoke
Asentokoskettimen 

toimittaja

VG342R-5DZ-06F-X87 •
Ulkoinen 

ohjaussyöttö
G3/4 900 000 vaihtoa

D = DIN-liitäntä, 
sis. liittimen

OMRON 
Corporation

1 MPa (10 bar) versio: ota yhteyttä SMC:hen

Virtaus oikealta vasemmalle
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Tyyppi ARJ1020 ARJ210 ARJ310

Väliaine Paineilma

Maks. työpaine 0,8 MPa (8 bar)

Käyttölämpötila 5 ... 60 °C

Virtaama 200 NL/min 200 NL/min 500 NL/min

Pienoispaineensäädin
ARJ

Ryhmälaatta ARJ1020F:lle

Tuotekoodi Paikkojen määrä

ARJM10-4 • 4

ARJM10-6 • 6

ARJM10-10 • 10

ARJ210ARJ310 ARJ1020

Esimerkki varoventtiilistä modulaarisen ilmankäsittely-yksikön yhteydessä. 
Muita kokoonpanoja voit laatia FRL-suunnitteluohjelmalla.

Venttiilin asentokoskettimen vaihtoehtoiset toimittajat

OMROM Rockwell Automation

Liitäntäkappale
Liitäntäkappale

Pehmeäkäynnistysventtiili

Suodatinsäädin

Kahdennettu varoventtiili 
ilmanpoistoon, estää 
uudelleenkäynnistyksen

Tuotekoodi
Liitäntäkoko

Paineen säätöalue [MPa] Piirrosmerkki
IN OUT

ARJ310-01 •

R1/8, M5

Rc1/8

0,2-0,7 (1-7 bar)ARJ310F-01-04 • ø4 mm putki

ARJ310F-01-06 • ø6 mm putki

Tuotekoodi
Liitäntäkoko

Paineen säätöalue [MPa] Piirrosmerkki
IN OUT

ARJ1020F-M5-04 •
M5

ø4 mm putki
0,1-0,7 (1-7 bar)

ARJ1020F-M5-06 • ø6 mm putki

ARJ210-M5 • R1/8, M5 M5 0,2-0,7 (1-7 bar)
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Paineensäädin 2,0 MPa
ARX20

Tuotekoodi Paineen säätöalue [MPa] Liitäntäkoko

ARX20-F01 • 0,05-0,85 (0,5-8,5 bar)
G1/8

ARX21-F01 • 0,05-0,30 (0,5-3,0 bar)

ARX20-F02 • 0,05-0,85 (0,5-8,5 bar)
G1/4

ARX21-F02 • 0,05-0,30 (0,5-3,0 bar)

Painemittari

Tuotekoodi Liitäntä

G36-10-01-L • R1/8

G46-10-02-L • R1/4

Tarvikkeet

Tuotekoodi Kuvaus

1348112 • Kiinnityskorvake

1348110A • Paneelimutteri

Tyyppi ARX20 ARX21

Väliaine Paineilma

Maks. työpaine 2,0 MPa (20 bar)

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C

Virtaama 1000 NL/min 400 NL/min

• Korkea paine
• Kompakti koko
• Valinnainen lähtöportti (3 kpl)
• Sopii pienemmille kompressoreille

Tyyppi AR425 AR625 AR825 AR925

Väliaine Paineilma

Vaadittu suodatusaste 10 µm

Työpaine Maks. 1 MPa (10 bar)

Käyttölämpötila 5 ... 60 °C

Virtaama 6000 NL/min 10000 NL/min 16000 NL/min 18000 NL/min

• Ylivertainen virtauskapasiteetti ja säätötarkkuus
• Liitäntäkoot 2” asti

Esiohjattu paineensäädin suurille virtauksille
EAR

Paineen säätöalue 0,05-0,85 MPa (0,5-8,5 bar) Paineen säätöalue 0,02-0,2 MPa (0,2-2 bar)

Tuotekoodi Liitäntä-
koko

Painemittarin 
liitäntäkoko

Piirros-
merkki

EAR425-F04 • G1/2

G1/4

EAR625-F06 • G3/4

EAR625-F10 • G1

EAR825-F14 • G1 1/2

EAR925-F20 • G2

Tuotekoodi Liitäntä-
koko

Painemittarin 
liitäntäkoko

Piirros-
merkki

EAR435-F04 • G1/2

G1/4

EAR635-F06 • G3/4

EAR635-F10 • G1

EAR835-F14 • G1 1/2

EAR935-F20 • G2
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Kompakti modulaarinen paineensäädin
ARM5

Tuotekoodi Tyyppi
Liitäntäkoko Paineen 

säätöalue [MPa]IN [mm] OUT [mm]

ARM5SA-06-A •
Yksittäislaite painemittarilla

4 4

0,05-0,7
(0,5-7 bar)

ARM5SA-08-A • 6 6

ARM5SA-06 •
Yksittäislaite ilman painemittaria

4 4

ARM5SA-08 • 6 6

Ryhmälaattaan asennettavat mallit: ota 
yhteyttä SMC:hen.

Kompakti modulaarinen paineensäädin
ARM10/11

Tuotekoodi Säätimen kokoonpano
Liitäntäkoko Paineen 

säätöalue [MPa]
Piirrosmerkki

IN OUT

ARM10-06G • sis. painemittarin

ø4 mm suora ø4 mm suora

0,05-0,07
(0,5-7 bar)

ARM10-06BG • sis. korvakkeen, painemittarin ja paneelimutterin

ARM10-06GP • sis. painemittarin ja paneelimutterin

ARM10-18G sis. painemittarin

ø4 mm kulma ø4 mm kulmaARM10-18BG sis. korvakkeen, painemittarin ja paneelimutterin

ARM10-18GP sis. painemittarin ja paneelimutterin

ARM10-08G • sis. painemittarin

ø6 mm suora ø6 mm suoraARM10-08BG • sis. korvakkeen, painemittarin ja paneelimutterin

ARM10-08GP • sis. painemittarin ja paneelimutterin

ARM10-20G • sis. painemittarin

ø6 mm kulma ø6 mm kulmaARM10-20BG • sis. korvakkeen, painemittarin ja paneelimutterin

ARM10-20GP sis. painemittarin ja paneelimutterin

Matalapaineversio saatavana kysyttäessä.
Laatta-asennettavia versioita saatavana kysyttäessä.

Mekaaniset painemittarit muille paineille

Tuotekoodi Kuvaus

GC3-4A-X2101 • Näyttöalue 0,0 - 0,4 MPa

GC3-10A-X2101 • Näyttöalue 0,0 - 1 MPa

Väliaine Paineilma

Maks. työpaine 1,0 MPa (10 bar)

Käyttölämpötila 5 ... 60 °C

Virtaama 200 NL/min

Väliaine Paineilma

Maks. työpaine 1,0 MPa (10 bar)

Käyttölämpötila 5 ... 60 °C

Virtaama 300 NL/min

21
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Tarkkuuspaineensäädin
IR1000-A, -2000-A & -3000-A

Hyvä herkkyys (±0,2 %) ja toistotarkkuus (±0,5 %), koko paineen 
säätöalueesta. Pieni vuotovirtaus

Tuotekoodi Liitäntä G-kierre Paineen säätöalue [MPa]

IR1000-F01-A •

G1/8

0,005-0,2 (0,05-2 bar)

IR1010-F01-A • 0,01-0,4 (0,1-4 bar)

IR1020-F01-A • 0,01-0,8 (0,1-8 bar)

IR2000-F02-A •

G1/4

0,005-0,2 (0,05-2 bar)

IR2010-F02-A • 0,01-0,4 (0,1-4 bar)

IR2020-F02-A • 0,01-0,8 (0,1-8 bar)

IR3000-F04-A •

G1/2

0,005-0,2 (0,05-2 bar)

IR3010-F04-A • 0,01-0,4 (0,1-4 bar)

IR3020-F04-A • 0,01-0,8 (0,1-8 bar)

Toistotarkkuus ±1 % paineen säätöalueesta. Täysin vuotovirtaukseton

Tuotekoodi Liitäntä G-kierre Paineen säätöalue

IR1200-F01-A •

G1/8

0,005-0,2 (0,05-2 bar)

IR1210-F01-A 0,01-0,4 (0,1-4 bar)

IR1220-F01-A • 0,01-0,8 (0,1-8 bar)

IR2200-F02-A

G1/4

0,005-0,2 (0,05-2 bar)

IR2210-F02-A 0,01-0,4 (0,1-4 bar)

IR2220-F02-A 0,01-0,8 (0,1-8 bar)

IR3200-F04-A

G1/2

0,005-0,2 (0,05-2 bar)

IR3210-F04-A 0,01-0,4 (0,1-4 bar)

IR3220-F04-A 0,01-0,8 (0,1-8 bar)

Painemittari

Tuotekoodi Maks. paine [MPa] Sopii malleihin

G33-2-01 • 0,2

IR1□00-A, IR1□10-A, IR1□20-AG33-4-01 • 0,4

G33-10-01 • 0,8

G43-2-01 • 0,2
IR2□00-A, IR2□10-A, IR2□20-A, 
IR3□00-A, IR3□10-A, IR3□20-A

G43-4-01 • 0,4

G43-10-01 • 0,8

Väliaine Paineilma

Työpaine 1,0 MPa (10 bar)

Lämpötila-alue -5 ... 60 °C (50 °C digitaalisella painekytkimellä)

Herkkyys 0,2 % koko alueesta

Painemittarin liitäntä 1/8"

Virtaama* 400 NL/min 1000 NL/min 4000 NL/min

• Minimaalinen vuotovirtaus tai ei vuotovirtausta
• Suuri virtauskapasiteetti
• Kevyt 
• Ei vaadi mikrosuodatinta

* Koskee malleja IR1□20, IR2□20 ja IR3□20

Modulaarinen kiinnitys suodattimeen

Tuotekoodi Kuvaus Sopii malleihin

Y200-A • Välikappale IR1□00-A, IR1□10-A, 
IR1□20-AY200T-A • Välikappale T-kiinnityskulmalla

Y300-A • Välikappale IR2□00-A, IR2□10-A, 
IR2□20Y300T-A • Välikappale T-kiinnityskulmalla

Y400-A • Välikappale IR3□00-A, IR3□10-A, 
IR3□20-AY400T-A • Välikappale T-kiinnityskulmalla

Kiinnityskorvake

Tuotekoodi Sopii malleihin

IR10P-501AS •
IR1□00-A, IR1□10-A, 
IR1□20-A

IR20P-501AS •
IR2□00-A, IR2□10-A, 
IR2□20

IR30P-501AS •
IR3□00-A, IR3□10-A, 
IR3□20-A
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Kompakti sähköpneumaattinen säädin
ITV0000

Tyyppi Tuotekoodi Tulosignaali Lähtösignaali Paineen 
säätöalue Liitäntäkoko Virtaama

[NL/min]

yk
si

tt
äi

sl
ai

te

ITV0010-0N • 4-20 mA

Analoginen
1-5 VDC

0,001-0,1 MPa
(0,01-1 bar)

Pistoliitin,
sopii

ø4 mm 
putkelle

3,5
ITV0010-3N • 0-10 VDC

ITV0030-0N • 4-20 mA 0,001-0,5 MPa
(0,01-5 bar) 6,0

ITV0030-3N • 0-10 VDC

ITV0050-0N • 4-20 mA 0,001-0,9 MPa
(0,01-9 bar) 6,0

ITV0050-3N • 0-10 VDC

ITV0090-0N 4-20 mA -1,0 ... -100 kPa
(-0,01 ... -1 bar) 2,0

ITV0090-3N • 0-10 VDC

la
at

ta
-a

se
nn

uk
se

en

ITV0010-0MN • 4-20 mA 0,001-0,1 MPa
(0,01-10 bar) 3,5

ITV0010-3MN • 0-10 VDC

ITV0030-0MN • 4-20 mA 0,001-0,5 MPa
(0,01-5 bar) 6,0

ITV0030-3MN • 0-10 VDC

ITV0050-0MN • 4-20 mA 0,001-0,9 MPa
(0,01-9 bar) 6,0

ITV0050-3MN • 0-10 VDC

ITV0090-0MN 4-20 mA -1,0 ... -100 kPa
(-0,01 ... -1 bar) 2,0

ITV0090-3MN 0-10 VDC

Tarvikkeet

Tuotekoodi Kuvaus

M8-4DSX3MG4 Suora liitin 3 m

P398000-501-2 Kulmaliitin 2 m

P39800022 • Suora kiinnike

P39800023 U-kiinnike

IITV00 -□
□ Paikkojen määrä

Pohjalaatta, 
2-10 paikkaa

Tyyppi ITV0010 ITV0030 ITV0050

Väliaine Paineilma

Työpaine 0,2 MPa (2 bar) 1,0 MPa (10 bar)

Käyttölämpötila 0 ... 50 °C

Jännite 24 V DC
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Sähköpneumaattinen paineensäädin
ITV1000/2000/3000

Tuotekoodi Tulo-/lähtösignaali Paineen säätöalue 
[MPa] Liitäntäkoko Piirrosmerkki

ITV1010-01F2N • 4-20 mA/analoginen 1-5 VDC

0,005-0,1
(0,05-1 bar)

G1/4

ITV1010-03F2N • 4-20 mA/PNP

ITV1010-31F2N • 0-10 VDC/analoginen 1-5 VDC

ITV1010-33F2N • 0-10 VDC/PNP

ITV1030-01F2N • 4-20 mA/analoginen 1-5 VDC

0,005-0,5
(0,05-5 bar)

ITV1030-03F2N • 4-20 mA/PNP

ITV1030-31F2N • 0-10 VDC/analoginen 1-5 VDC

ITV1030-33F2N • 0-10 VDC/PNP

ITV1050-01F2N • 4-20 mA/analoginen 1-5 VDC

0,005-0,9
(0,05-9 bar)

ITV1050-03F2N • 4-20 mA/PNP

ITV1050-31F2N • 0-10 VDC/analoginen 1-5 VDC

ITV1050-33F2N • 0-10 VDC/PNP

ITV2010-01F3N • 4-20 mA/analoginen 1-5 VDC

0,005-0,1
(0,05-1 bar)

G3/8

ITV2010-03F3N 4-20 mA/PNP

ITV2010-31F3N • 0-10 VDC/analoginen 1-5 VDC

ITV2010-33F3N 0-10 VDC/PNP

ITV2030-01F3N • 4-20 mA/analoginen 1-5 VDC

0,005-0,5
(0,05-5 bar)

ITV2030-03F3N • 4-20 mA/PNP

ITV2030-31F3N • 0-10 VDC/analoginen 1-5 VDC

ITV2030-33F3N • 0-10 VDC/PNP

ITV2050-01F3N 4-20 mA/analoginen 1-5 VDC

0,005-0,9
(0,05-9 bar)

ITV2050-03F3N • 4-20 mA/PNP

ITV2050-31F3N • 0-10 VDC/analoginen 1-5 VDC

ITV2050-33F3N • 0-10 VDC/PNP

Tyyppi ITV1030 ITV2030 ITV3030 ITV1050 ITV2050 ITV3050

Väliaine Öljytön paineilma

Vaadittu suodatusaste 5 μm öljytön paineilma

Maks. tulopaine 1,0 MPa (10 bar)

Min. tulopaine Asetuspaine +0,1 MPa (1 bar)

Toisiopaine Tiedot alla

Virtaama (ln/min) 1501 10001 30001 2502 15002 58002

Käyttölämpötila 0 - 50°C

Liitäntä
G1/4,
G1/8

G3/8,
G1/2

G1/2,
G1/2

G1/4,
G1/8

G3/8,
G1/2

G1/2,
G1/2

Tarkkailulähtö 0-5 V (4-20 mA tai pyydettäessä digitaalinen PNP/NPN)

1 Ilmoitettu virtaama on voimassa 7 bar syöttöpaineella ja 3 bar toisiopaineella
2 Ilmoitettu virtaama on voimassa 10 bar syöttöpaineella ja 6 bar toisiopaineella

• Nopea ja tarkka - ihanteellinen prosessisovelluksiin
• Nollapisteen, alueen ja herkkyyden säätömahdollisuus
• Saatavana myös digitaalisesti ohjattuna versiona (esiasetettava)
• Saatavana myös IO-Link- tai kenttäväyläohjaukseen, ota yhteyttä SMC:hen
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Tarvikkeet

Tuotekoodi Kuvaus 

P398010-600 Suora kiinnike ITV10:lle (sis. kiinnitysruuvit)

P398010-601 L-kiinnike ITV10:lle (sis. kiinnitysruuvit)

P398020-600 • Suora kiinnike ITV20:lle ja ITV30:lle (sis. kiinnitysruuvit)

P398020-60 • L-kiinnike ITV20:lle ja ITV30:lle (sis. kiinnitysruuvit)

P398020-500-3 • Liitäntäkaapeli, suora liitin, pituus 3 m

P398020-501-3 • Liitäntäkaapeli, kulmaliitin, pituus 3 m

Paineen säätöön

Tuotekoodi Tulosignaali Lähtösignaali Maks. syöttöpaine [MPa] Paineen säätöalue [MPa]

ITVH2020-04F3N 4-20 mA 4-20 mA 3 (30 bar) 0,2-2,0 (2-20 bar)

ITVH2020-03F3N 4-20 mA PNP 3 (30 bar) 0,2-2,0 (2-20 bar)

ITVH2020-31F3N 0-10V 1-5V 3 (30 bar) 0,2-2,0 (2-20 bar)

ITVH2020-33F3N 0-10V PNP 3 (30 bar) 0,2-2,0 (2-20 bar)

Suurille virtaamille (puhallussovelluksiin)

Tuotekoodi Tulosignaali Lähtösignaali Maks. syöttöpaine [MPa] Paineen säätöalue [MPa]

ITVX2030-04F3N • 4-20 mA 4-20mA 5 (50 bar) 0,01-3,0 (0,1-30 bar)

ITVX2030-03F3N • 4-20mA PNP 5 (50 bar) 0,01-3,0 (0,1-30 bar)

ITVX2030-31F3N • 0-10V 1-5V 5 (50 bar) 0,01-3,0 (0,1-30 bar)

ITVX2030-33F3N • 0-10V PNP 5 (50 bar) 0,01-3,0 (0,1-30 bar)

Korkeapaineinen sähköpneumaattinen 
paineensäädin 
ITVH ja ITVX

Tarvikkeet

Tuotekoodi Kuvaus

P398020-600 • Suora kiinnike (sis. kiinnitysruuvit)

P398020-601 • L-kiinnike (sis. kiinnitysruuvit)

P398020-500-3 • Liitäntäkaapeli, suora liitin, pituus 3 m

P398020-501-3 • Liiitäntäkaapeli, kulmaliitin, pituus 3 m

Väliaine Öljytön paineilma, typpi, argon

Käyttölämpötila 0 ... 50 °C

Jännite 24 VDC ±10 %

Liitäntä 3/8" G-kierre

Tuotekoodi Tulo-/lähtösignaali Paineen säätöalue 
[MPa] Liitäntäkoko Piirrosmerkki

ITV3010-01F4N • 4-20 mA/analoginen 1-5 VDC

0,005-0,1
(0,05-1 bar)

G1/2

ITV3010-03F4N • 4-20 mA/PNP

ITV3010-31F4N • 0-10 VDC/analoginen 1-5 VDC

ITV3010-33F4N • 0-10 VDC/PNP

ITV3030-01F4N • 4-20 mA/analoginen 1-5 VDC

0,005-0,5
(0,05-5 bar)

ITV3030-03F4N • 4-20 mA/PNP

ITV3030-31F4N • 0-10 VDC/analoginen 1-5 VDC

ITV3030-33F4N • 0-10 VDC/PNP

ITV3050-01F4N • 4-20 mA/analoginen 1-5 VDC

0,005-0,9
(0,05-9 bar)

ITV3050-03F4N 4-20 mA/PNP

ITV3050-31F4N • 0-10 VDC/analoginen 1-5 VDC

ITV3050-33F4N • 0-10 VDC/PNP

Muut jänniteyhdistelmät ja esikootut mallit: ota yhteyttä SMC:hen
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Paineenvahvistin
VBA

Paineenkohotin äänenvaimentimella ja painemittarilla

Tuotekoodi Toisiopaineen 
säätöalue [MPa]

Virtaama 
[NL/min] Liitäntäkoko Painesuhde Säädin Piirrosmerkki

VBA11A-F02GN • 0,2-2,0 
(2-20 bar)

70
G1/4

maks. 4:1

KäsisäätöVBA10A-F02GN • 230

maks. 2:1

VBA20A-F03GN •

0,2-1,0 
(2-10 bar)

1 000 G3/8
VBA22A-F03GN • Esiohjattu

VBA40A-F04GN •
1 900

G1/2

Käsisäätö

VBA42A-F04GN • Esiohjattu

VBA43A-F04GN • 0,2-1,6 (2-16 bar) 1 600 Käsisäätö

Tarvikkeet

Malli VBA10A-F02 VBA11A-F02 VBA20A-F03 VBA22A-F03
VBA40A-F04
VBA42A-F04

VBA43A-F04

Painemittari G27-20-01 • G36-10-01 • KT-VBA22A-7 • G36-10-01 • G27-20-01 •

Äänenvaimennin AN20-02 • AN30-03 • AN40-04 •

Suuritehoinen 
äänenvaimennin ANA1-02 • ANA1-03 • ANA1-04 •

Ilmasäiliö VBAT05AF-SV-Q •
VBAT10AF-SV-Q •

VBAT10AF-SV-Q •
VBAT20AF-RV-Q •
VBAT38AF-RV-Q •

VBAT20AF-RV-Q •
VBAT38AF-RV-Q •

—

Väliaine Paineilma (ilman sumuvoitelua)

Vaadittu suodatusaste 0,3 μm

Tulopaine 0,1-1 MPa (1-10 bar)

• Korvaa ylimääräiset kompressorit
• Matalampi linjapaine säästää energiaa ja pienentää vuotoja
• Ei vaadi ulkoista sähköliitäntää
• Saatavana myös typpikaasulle, ota yhteyttä SMC:hen

Esiohjattu  
rakenne
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Painemittari
G

Tuotekoodi Painealue [MPa] Liitäntäkierre Ulkohalkaisija 
[mm]

G15-10-01 • 0 - 1,0
R1/8, M5  
(sisäkierre)

ø15

G27-10-R1 • 0 - 1,0 R1/16 ø26

G36-2-01 • 0 - 0,2

R1/8 ø37,5
G36-4-01 • 0 - 0,4

G36-7-01 • 0 - 0,7

G36-10-01 • 0 - 1,0

G46-2-01 • 0 - 0,2

R1/8

ø42,5

G46-10-01 • 0 - 1,0

G46-15-01 • 0 - 1,5

G46-2-02 • 0 - 0,2

R1/4G46-10-02 • 0 - 1,0

G46-15-02 • 0 - 1,5

G46-2-01-C • 0 - 0,2
R1/8 ø42,5 

(paneeli-
asennukseen)

G46-10-01-C • 0 - 1,0

G46-2-02-C • 0 - 0,2
R1/4

G46-10-02-C • 0 - 1,0

Painemittari raja-arvojen värivyöhykkeillä
G36-L/G46-L/G53-L/G63-L

Tuotekoodi Painealue 
[MPa] Liitäntäkierre Ulkohalkaisija 

[mm]

G36-2-01-L • 0 - 0,2

R1/8 ø37,5G36-4-01-L • 0 - 0,4

G36-10-01-L • 0 - 1,0

G46-2-01-L • 0 - 0,2

R1/8

ø42,5

G46-4-01-L • 0 - 0,4

G46-10-01-L • 0 - 1,0

G46-2-02-L • 0 - 0,2

R1/4G46-4-02-L • 0 - 0,4

G46-10-02-L • 0 - 1,0

Tuotekoodi Painealue 
[MPa] Liitäntäkierre Ulkohalkaisija 

[mm]

G53-2-01-L • 0 - 0,2

R1/8

ø51,4

G53-4-01-L • 0 - 0,4

G53-7-01-L • 0 - 0,7

G53-10-01-L • 0 - 1,0

G53-2-02-L • 0 - 0,2

R1/4
G53-4-02-L • 0 - 0,4

G53-7-02-L • 0 - 0,7

G53-10-02-L • 0 - 1,0

G63-10-01-L • 0 - 1,0 R1/8
ø63,4

G63-10-02-L • 0 - 1,0 R1/4

Väliaine Paineilma

Materiaali Pinnoitettu teräs, polykarbonaatti ja alumiini

Tarkkuus ±3 % 23 °C lämpötilassa

• Laaja valikoima
• Kysyttäessä saatavana ruostumattomalla teräsrungolla

Väliaine Paineilma

Materiaali Pinnoitettu/rst, polykarbonaatti, alumiini, messinki

Tarkkuus ±3 % koko asteikosta 23 °C lämpötilassa 

• Säädettävä vihreä värivyöhyke helpottaa tarkkailua
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Jäähdyttävä ilmankuivain
IDFA

Tuotekoodi
3 °C 7 °C 10 °C 3 °C 7 °C 10 °C

NL/min m3/h

IDFA3E-23 • 200 250 280 12 15 17

IDFA4E-23 • 400 510 560 24 31 34

IDFA6E-23-K • 600 765 840 36 46 50

IDFA8E-23-K • 1 080 1 375 1 515 65 83 91

IDFA11E-23-K • 1 330 1 690 1 865 80 101 112

IDFA15E-23-K • 2 000 2 540 2 800 120 152 168

IDFA60-23 3 400 5 000 6 000 204 300 360

IDFA70-23 5 200 6 800 8 000 312 408 480

IDFA80-23 9 200 10 900 12 000 552 654 720

IDFA90-23 13 500 15 000 16 000 810 900 960

IDFA100F-40 • 14 335 17 335 20 500 860 1 050 1 230

IDFA125F-40 • 18 335 22 000 25835 1 100 1 320 1 550

IDFA150F-40 • 22 335 28 165 32 000 1 340 1 640 1 920

Virtaama on voimassa 20ºC lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 65 %

• Nykyaikainen rakenne takaa tasaisen 3 °C painekastepisteen
• Lämmönvaihtimen korkea hyötysuhde
• Ympäristöystävällinen kylmäaine R134a, R407C ja R410A
• Täyttää standardin ISO8573-1 vaatimukset (painekastepiste +3 °C)
• Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lämmönvaihdin mahdollistaa pitkän 

käyttöiän ja pienet painehäviöt

Tekniset tiedot
ID-

FA3E- 
23

ID-
FA4E- 

23

ID-
FA6E- 
23-K

ID-
FA8E- 
23-K

ID-
F11E- 
23-K

ID-
FA15E- 
23-K

IDFA60-
23

IDFA70-
23

IDFA80-
23

IDFA90-
23

ID-
FA100F

ID-
FA125F

IDFA150F

N
im

el
lis

- 
ol

os
uh

te
et Tuloilman paine [bar] 0,7 MPa (7 bar)

Tuloilman lämpötila 35 °C

Ympäristölämpötila 25 °C

To
im

in
ta

- 
al

ue
et

Tuloilman paine [bar] 0,15 - 1,0 MPa (1,5 - 10 bar)

Tuloilman lämpötila 5 ... 50 °C 5 ... 65 °C 5 ... 60 °C

Ympäristölämpötila 2 - 40 °C (suhteellinen kosteus enintään 85 %) 2 ... 45 °C 2 ... 45 °C

Ilman tulo-/lähtöliitäntä Rc 3/8 Rc1/2 Rc 3/4 Rc1 R 1 R 1 1/2 R 2 R 2 R 2 1/2 DIN- 
laippa 80

Tyhjennysliitäntä [mm] 10 12 10

Sä
h-

kö
ise

t 
tie

do
t Käyttöjännite 230 VAC (50 Hz) 3-vaihe 400 VAC

Nimellisvirta [A] 1,2 1,2 1,2 1,4 2,7 2,9 4,9 7,2 12,0 13,0 4,5 5,3 5,9

Kylmäaine R134a (HFC) R410A (HFC) R407C (HFC)

M
ita

t Korkeus [mm] 473 498 498 568 568 578 605 825 863 1 276 1 276 1 332

Leveys [mm] 226 270 270 270 270 300 307 342 438 670 700 950

Syvyys [mm] 410 453 455 485 485 603 745 890 957 1 120 1 120 1 290

Paino (kg) 18 22 23 27 28 46 49 68 95 110 245 270 350
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Kalvoilmankuivain
IDG

Tyyppi 1 3 5 10 20 30 50 60 75 100

Väliaine Paineilma

Vaadittu suodatusaste 0,01  μm öljytön paineilma

Työpaine 0,3-0,85 MPa (3-8,5 bar) 0,3-1,0 MPa (3-10 bar)

Käyttölämpötila -5 ... 55 °C -5 ... 50 °C

Kastepisteen ilmaisin Kysyttäessä Vakio 

• Voidaan yhdistää SMC:n suodattimiin ja säätimiin
• Ei vaadi ulkoista käyttöjännitettä
• Kastepisteet -60 °C asti

Tuotekoodi Liitäntäkoko Poistoilma NL/min
Lähtövirtaama 

NL/min

Koko (sopii SMC:n 
modulaarisiin 
suodattimiin)

Ympäristön 
kastepiste [°C]

IDG1-F02 • G1/4 2,5 10 —
-20

IDG3-F01 G1/8 6 25

20
IDG3H-F01 G1/8 3 25 -15

IDG5-F02 • G1/4 12 50 -20

IDG5H-F02 • G1/4 6 50 -15

IDG10-F02 • G1/4 25 100

30

-20

IDG10H-F02 • G1/4 11 100 -15

IDG20-F02 • G1/4 50 200 -20

IDG20H-F02 G1/4 22 200 -15

IDG30A-F03 • G3/8 60 300

40

-20

IDG30HA-F03 G3/8 29 300 -15

IDG30LA-F03 • G3/8 18 75 -40

IDG50A-F03 • G3/8 86 500 -20

IDG50HA-F03 G3/8 50 500 -15

IDG50LA-F03 • G3/8 25 110 -40

IDG60-F04 • G1/2 125 600
AMH350C

-20

IDG60H-F04 G1/2 65 600 -15

IDG60LA-F04 G1/2 54 170
40

-40

IDG60SA-F04 G1/2 25 50 -60

IDG75-F04 • G1/2 150 750
AMH450C

-20

IDG75H-F04 G1/2 80 750 -15

IDG75LA-F04 G1/2 68 240
40

-40

IDG75SA-F04 G1/2 40 100 -60

IDG100-F04 • G1/2 190 1 000
AMH450C

-20

IDG100H-F04 G1/2 110 1 000 -15

IDG100LA-F04 G1/2 100 300
40

-40

IDG100SA-F04 G1/2 80 150 -60

Nimellisolosuhteet ovat tuloilman paine 0,7 MPa (7 bar) ja tuloilman lämpötila 25 °C.

Tuotekoodi Sopii kokoon

BM59 3

BM59 5

BM61 10

BM63 20

BM64
30

50

BM65

60

75

100

Kiinnityskorvake
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Runko-/sivulinjasuodatin
AFF/AM/AMD

Väliaine Paineilma

Työpaine 0,1-1,0 MPa (1-10 bar)

Käyttölämpötila - 5 ... 60 °C

• Suodatusasteet ISO 8573 mukaiset   
• Suurempi virtaama ja pienempi painehäviö kuin edeltäjämalleissa   
• Käytännöllinen suodattimen vaihto - helpompi huoltaa   
• Painehäviön ilmaisin vakiona* - auttaa huollon ennakoinnissa   

* Koskee kokoja 70/80/90

AFF-pääsuodatin, automaattinen tyhjennys. Suodatin elementin vaihtotarpeen ilmaisin (AFF70/80/90)        Huolto-osa

Tuotekoodi Liitäntäkoko Virtaama NL/min Virtaama [m3/h] Suodatusaste Suodatinelementti

AFF20-F02C-D • G1/4 300 18

1 μm  (vedenerotus 
vähintään 99 %)

AFF24P-060AS

AFF30-F03D-D • G3/8 750 45 AFF34P-060AS

AFF40-F04D-D • G1/2 1 500 90 AFF44P-060AS

AFF70D-F10 • G1 7 000 420 AFF-EL70D

AFF80D-F14 • G1 1/2 11 000 660 AFF-EL80D

AFF90D-F20 • G2 14 500 870 AFF-EL90D

AM-mikrosuodatin, automaattinen tyhjennys. Suodatin elementin vaihtotarpeen ilmaisin (AM70/80/90)

Tuotekoodi Liitäntäkoko Virtaama NL/min Virtaama [m3/h] Suodatusaste Suodatinelementti

AM20-F02C-D • G1/4 300 18

0,1 μm  
(öljypitoisuus maks. 

1,0 mg/m3)

AM24P-060AS

AM30-F03D-D • G3/8 750 45 AM34P-060AS

AM40-F04D-D • G1/2 1 500 90 AM44P-060AS

AM70D-F10 • G1 7 000 420 AM-EL70D

AM80D-F14 • G1 1/2 11 000 660 AM-EL80D

AM90D-F20 • G2 14 500 870 AM-EL90D

AMD-mikrosuodatin, automaattinen tyhjennys. Suodatin elementin vaihtotarpeen ilmaisin (AMD70/80/90)

Tuotekoodi Liitäntäkoko Virtaama NL/min Virtaama [m3/h] Suodatusaste Suodatinelementti

AMD20-F02C-D • G1/4 300 18

0,01 μm  
(öljypitoisuus maks. 

0,1 mg/m3)

AMD24P-060AS

AMD30-F03D-D • G3/8 750 45 AMD34P-060AS

AMD40-F04D-D • G1/2 1 500 90 AMD44P-060AS

AMD70D-F10 • G1 7 000 420 AMD-EL70D

AMD80D-F14 • G1 1/2 11 000 660 AMD-EL80D

AMD90D-F20 • G2 14 500 870 AMD-EL90D

Modulaarinen 
sivuvirtasuodatin,  
koot 20/30/40

Päävirtasuodatin,  
koot 70/80/90

Kiinnityskorvake, sis. 2 ruuvia Kiinnityskorvake, sis. 2 ruuvia

Tuotekoodi Sopii kokoon Tuotekoodi Sopii kokoon

AF24P-070AS • 20 AM-BM70D • 70D

AF34P-070AS • 30
AM-BM90D •

80D

AF44P-070AS • 40 90D

AMK-aktiivihiilisuodatin

Tuotekoodi Liitäntäkoko Virtaama NL/min Virtaama [m3/h] Suodatusaste Suodatinelementti

AMK20-F02-D G1/4 300 18
Öljypitoisuus maks. 

0,003 mg/m²

AMK24P-060AS

AMK30-F03-D G3/8 750 45 AMK34P-060AS

AMK40-F04-D G1/2 1 599 90 AMK44P-060AS
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AMH, mikrosumunerotin esisuodattimella (2 vaihetta). Automaattinen tyhjennys ja suodatinelementin 
vaihtotarpeen ilmaisin

Tuotekoodi Liitäntäkoko Virtaama NL/min Virtaama [m3/h] Suodatusaste Suod.elementti

AMH150C-F02D-T • G1/4 200 12

0,01 µm

AMH-EL150

AMH250C-F03D-T • G3/8 500 30 AMH-EL250

AMH350C-F04D-T • G1/2 1 000 60 AMH-EL350

AMH450C-F06D-T • G3/4 2 000 120 AMH-EL450

AMH550C-F10D-T • G1 3 700 222 AMH-EL550

AMH650-F14D-T • G1 1/2 6 000 360 AMH-EL650

AMH850-F20D-T • G2 12 000 720 AMH-EL850

AME supersumunerotin ja mikrosuodatin, punainen vaihtotarpeen ilmaisin suodatinelementissä

Tuotekoodi Liitäntäkoko Virtaama NL/min Virtaama [m3/h] Suodatusaste Suod.elementti

AME150C-F02 • G1/4 200 12

0,01 µm

AME-EL150

AME250C-F03 • G3/8 500 30 AME-EL250

AME350C-F04 • G1/2 1 000 60 AME-EL350

AME450C-F06 • G3/4 2 000 120 AME-EL450

AME550C-F10 • G1 3 700 222 AME-EL550

AME650-F14 G1 1/2 6 000 360 AME-EL650

AME850-F20 G2 12 000 720 AME-EL850

AMF, aktiivihiilisuodatin hajunpoistoon

Tuotekoodi Liitäntäkoko Virtaama NL/min Virtaama [m3/h] Suod.elementti

AMF150C-F02 • G1/4 200 12 AMF-EL150

AMF250C-F03 • G3/8 500 30 AMF-EL250

AMF350C-F04 • G1/2 1 000 60 AMF-EL350

AMF450C-F06 • G3/4 2 000 120 AMF-EL450

AMF550C-F10 • G1 3 700 222 AMF-EL550

AMF650-F14 G1 1/2 6 000 360 AMF-EL650

AMF850-F20 G2 12 000 720 AMF-EL850

Kiinnityskorvake

Tuotekoodi Sopii kokoon

AM-BM101 • 150

AM-BM102 • 250

AM-BM103 • 350

AM-BM104 • 450

AM-BM105 • 550

BM56 • 650

BM57 • 850

Mikrosumu-/aktiivihiilisuodatin
AMH/AME/AMF

Väliaine Paineilma

Työpaine  0,05-1,0 MPa (0,5-10 bar)

Käyttölämpötila 5 ... 60 °C

Modulaariset välikappaleet

Tuotekoodi Sopii kokoon

Y200-A • 150

Y300-A • 250

Y400-A • 350

Y500-A • 450

Y600-A • 550
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Sarja AMG

Vedenerotin
AMG

Tuotekoodi Liitäntäkoko
Virtaama 
[NL/min]

Suodatin-
elementti

AMG150C-F01C • G1/8 300 AMG-EL150

AMG250C-F02D • G1/4 750 AMG-EL250

AMG350C-F03D • G3/8 1 500 AMG-EL350

AMG350C-F04D • G1/2 1 500 AMG-EL350

AMG450C-F04D • G1/2 2 200 AMG-EL450

AMG550C-F06D • G3/4 3 700 AMG-EL550

AMG650-F10D • G1 6 000 AMG-EL650

AMG650-F14D • G1 1/2 6 000 AMG-EL650

AMG850-F20D • G2 12 000 AMG-EL850

Väliaine Paineilma

Työpaine 0,15-1,0 MPa (1,5-10 bar)

Käyttölämpötila 5 ... 60 °C

• Erottaa jopa 99 % kondenssivedestä
• Automaattinen tyhjennys
• Voidaan yhdistää SMC:n suodattimiin ja paineensäätimiin

Kiinnityskorvake

Tuotekoodi Sopii kokoon

AM-BM101 • 150

AM-BM102 • 250

AM-BM103 • 350

AM-BM104 • 450

AM-BM105 • 550

BM56 • 650

BM57 • 850

Tuotekoodi Sopii kokoon

Y200-A • 150

Y300-A • 250

Y400-A • 350

Y500-A • 450

Y600-A • 550

Modulaariset välikappaleet
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Automaattinen tyhjennysventtiili
AD402

Tuotekoodi Liitäntäkoko Tyhjennysliitännän koko

AD402-F02D-A • G1/4

G3/8AD402-F03D-A • G3/8

AD402-F04D-A • G1/2

*Kompressoritehoa < 3,7 kW (400 Nl/min) varten valitse C D:n sijaan, esim. AD402-F03C-A

Automaattinen tyhjennysventtiili vaativiin 
ympäristöihin
ADH4000

Tuotekoodi Liitäntäkoko Tyhjennysliitännän koko Tyhjennyskapasiteetti Kiinnikesarja

ADH4000-F04 • G1/2 G1/2 400 ml/min BM58

Väliaine Paineilma

Työpaine 0,15-1,0 MPa (1,5-10 bar)

Käyttölämpötila - 5 ... 60 °C

Min. virtaama 400 NL/min (kompressorin virtaama)*

• Korvaa aiemman mallin EAD402
• 3x suurempi tyhjennyskapasiteetti - kestää myös enemmän epäpuhtauksia veden joukossa
• Läpinäkyvä kaksoisseinäinen kuppi turvallista tarkkailua varten
• Saatavana myös metalli- tai nylonkupilla
• N.O. ja N.C. tyhjennys vaihtoehdot kompressorin koosta riippuen

Väliaine Paineilma

Työpaine 0,05-1,6 MPa (0,5-16 bar) 

Väliaineen lämpötila 5 ... 60 °C

Min. virtaama 50 NL/min

• Kestää hyvin epäpuhtauksia veden joukossa ilman toimintahäiriöitä 
• Ei vaadi ulkoista käyttöjännitettä

Käyttöesimerkkejä

Keskitetty 
tyhjennysputki
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KONDENSOITUMINEN – ainutlaatuinen 
IDK-putkemme on ihanteellinen pienen 
ilmatilavuuden pneumatiikkalaitteisiin. Se 
mahdollistaa vesihöyryn diffuusion putken 
sisältä, jolloin matalien lämpötilojen 
aiheuttamat kondensoitumisongelmat 
vältetään laajenemisvaiheessa.

TH
KEMIKAALIT JA KORKEAT LÄMPÖTILAT 
– TH-sarjan putket kestävät vaativia 
olosuhteita ja ovat ihanteellisia elintarvike- 
ja puolijohdetuotantoon sekä lääke-, auto- 
tai työkaluteollisuuteen. Hyvä kemikaalien 
ja korkeiden lämpötilojen kestävyys tekevät 
niistä sopivia myös ääriolosuhteisiin.

TAU
STAATTINEN SÄHKÖ – TAU-sarjan 
putket ovat täydellinen ratkaisu staattisten 
sähköpurkausten estämiseen. Taipuisuutensa 
ansiosta ne sopivat erinomaisesti 
vaikeapääsyisiin paikkoihin.

TU
YLEISIIN TEOLLISUUDEN
KÄYTTÖKOHTEISIIN – Taipuisa 
polyuretaaniputki ilmalle ja vedelle. 
Saatavana laaja kokovalikoima välillä 
2–16 mm ja 29 eri väriä.

TUZ
KULUTTAVA TAI HANKAAVA LIIKE – TUZ on vastaus. 
Tämä erittäin kestävä putki sopii taipuisuutensa ansiosta 
myös ahtaisiin paikkoihin.

TRTU
PISTE- TAI KAARIHITSAUS – ainoana markkinoilla 
TRTU kestää myös kovaa kipinöintiä! Liekinkestävä 
kolmikerroksinen polyuretaaniputki alumiinisella 
välikerroksella on suunniteltu kestämään 
kaarihitsausprosessin kovia vaatimuksia.

Putket kaikkiin sovelluksiin
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Pistoliittimet
KQ2

Väliaine Paineilma ja vesi

Käyttölämpötila  0–60 °C (vedellä 40 °C)

Käyttöpaine (min/maks.) -100 Kpa (alipaine) ... 1 MPa (-1 ... 10 bar)

Liitäntäkoko (mm) 2–16

Kierrekoot
Metrinen – M3/M5/M6;  Kartio- ja G-kierre (suora) - 
1/8”–1/2”; Kartiokierre (tiivistepasta)

• Helpompi putken kiinnitys/irrotus
• Kevyt ja kompakti
• Sopii ilmalle tai vedelle 
• Liitäntä 2–8 mm: 10 liitintä/pakkaus 
• Liitäntä 10–16 mm: 5 liitintä/pakkaus
• Saatavana myös NPT, kysy SMC:ltä
• Saatavana myös Uni-kierteellä, joka sopii RC-NPT- ja G-kierteisiin, kysy SMC:ltä.

Suora liitin 
sisäkierteeseen 
KQ2H

Tuotekoodi, 
messinki

Tuotekoodi,  
niklattu messinki

M-kierre
Putken ulko-Ø 

[mm]

KQ2H02-M3G* • M3 x 0,5
2

KQ2H02-M5A • KQ2H02-M5N • M5x0,8

KQ2H23-M3G* • M3 x 0,5
3,2

KQ2H23-M5A • KQ2H23-M5N • M5x0,8

KQ2H04-M3G* • M3 x 0,5

4KQ2H04-M5A • KQ2H04-M5N • M5x0,8

KQ2H04-M6A • KQ2H04-M6N M6x1,0

KQ2H06-M5A • KQ2H06-M5N • M5x0,8
6

KQ2H06-M6A • KQ2H06-M6N M6x1,0

* M3-kierteellä varustettujen liittimien metalliosat ovat ruostumatonta terästä 303

Suora liitin 
sisäkierteeseen
KQ2H

Tuotekoodi 
R-kierre, messinki

Tuotekoodi 
R-kierre, niklattu 
messinki

Tuotekoodi 
G-kierre, messinki

Tuotekoodi 
G-kierre, niklattu 
messinki

Kierre
Putken ulko-Ø 

[mm]

KQ2H23-01AS • KQ2H23-01NS • 1/8
3,2

KQ2H23-02AS • KQ2H23-02NS 1/4

KQ2H04-01AS • KQ2H04-01NS • KQ2H04-G01A • KQ2H04-G01N 1/8
4

KQ2H04-02AS • KQ2H04-02NS • KQ2H04-G02A • KQ2H04-G02N 1/4

KQ2H06-01AS • KQ2H06-01NS • KQ2H06-G01A • KQ2H06-G01N 1/8

6KQ2H06-02AS • KQ2H06-02NS • KQ2H06-G02A • KQ2H06-G02N • 1/4

KQ2H06-03AS • KQ2H06-03NS • KQ2H06-G03A • KQ2H06-G03N 3/8

KQ2H08-01AS • KQ2H08-01NS • KQ2H08-G01A • KQ2H08-G01N • 1/8

8KQ2H08-02AS • KQ2H08-02NS • KQ2H08-G02A • KQ2H08-G02N • 1/4

KQ2H08-03AS • KQ2H08-03NS • KQ2H08-G03A • KQ2H08-G03N • 3/8

KQ2H10-01AS • KQ2H10-01NS • KQ2H10-G01A • KQ2H10-G01N 1/8

10
KQ2H10-02AS • KQ2H10-02NS • KQ2H10-G02A • KQ2H10-G02N • 1/4

KQ2H10-03AS • KQ2H10-03NS • KQ2H10-G03A • KQ2H10-G03N • 3/8

KQ2H10-04AS • KQ2H10-04NS • KQ2H10-G04A • KQ2H10-G04N 1/2

KQ2H12-02AS • KQ2H12-02NS • KQ2H12-G02A • KQ2H12-G02N • 1/4

12KQ2H12-03AS • KQ2H12-03NS • KQ2H12-G03A • KQ2H12-G03N • 3/8

KQ2H12-04AS • KQ2H12-04NS • KQ2H12-G04A • KQ2H12-G04N • 1/2

KQ2H16-02AS • KQ2H16-02NS KQ2H16-G02A • KQ2H16-G02N 1/4

16KQ2H16-03AS • KQ2H16-03NS KQ2H16-G03A • KQ2H16-G03N 3/8

KQ2H16-04AS • KQ2H16-04NS • KQ2H16-G04A • KQ2H16-G04N 1/2

Tiiviste (NBR)

Tappi (messinki C3604)

Vapautuspainike (POM)

O-rengas (NBR)
Runko (messinki C3604, PBT, PP)

Istukka (ruostumaton teräs 304)

Ohjain (ruostumaton teräs 304)

Kierre
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Suora liitin 
sisäkierteeseen 
KQ2L

Tuotekoodi, 
messinki

Tuotekoodi, 
niklattu messinki

M-kierre
Putken ulko-Ø 

[mm]

KQ2L02-M3G* • M3 x 0,5
2

KQ2L02-M5A • KQ2L02-M5N • M5x0,8

KQ2L23-M3G* • M3 x 0,5
3,2

KQ2L23-M5A • KQ2L23-M5N • M5x0,8

KQ2L04-M3G* • M3 x 0,5

4KQ2L04-M5A • KQ2L04-M5N • M5x0,8

KQ2L04-M6A • KQ2L04-M6N M6x1,0

KQ2L06-M5A • KQ2L06-M5N • M5x0,8
6

KQ2L06-M6A • KQ2L06-M6N M6x1,0

* M3-kierteellä varustettujen liittimien metalliosat ovat ruostumatonta terästä 303

Kulmaliitin 
sisäkierteeseen 
KQ2L

Tuotekoodi 
R-kierre, messinki

Tuotekoodi 
R-kierre, niklattu 
messinki

Tuotekoodi 
G-kierre, messinki 

Tuotekoodi 
G-kierre, niklattu 
messinki

Kierre
Putken 
ulko-Ø 
[mm]

KQ2L23-01AS • KQ2L23-01NS • 1/8
3,2

KQ2L23-02AS • KQ2L23-02NS 1/4

KQ2L04-01AS • KQ2L04-01NS • KQ2L04-G01A • KQ2L04-G01N • 1/8
4

KQ2L04-02AS • KQ2L04-02NS • KQ2L04-G02A • KQ2L04-G02N 1/4

KQ2L06-01AS • KQ2L06-01NS • KQ2L06-G01A • KQ2L06-G01N 1/8

6KQ2L06-02AS • KQ2L06-02NS • KQ2L06-G02A • KQ2L06-G02N 1/4

KQ2L06-03AS • KQ2L06-03NS • KQ2L06-G03A • KQ2L06-G03N 3/8

KQ2L08-01AS • KQ2L08-01NS • KQ2L08-G01A • KQ2L08-G01N • 1/8

8KQ2L08-02AS • KQ2L08-02NS • KQ2L08-G02A • KQ2L08-G02N • 1/4

KQ2L08-03AS • KQ2L08-03NS • KQ2L08-G03A • KQ2L08-G03N • 3/8

KQ2L10-01AS • KQ2L10-01NS • KQ2L10-G01A • KQ2L10-G01N 1/8

10
KQ2L10-02AS • KQ2L10-02NS • KQ2L10-G02A • KQ2L10-G02N 1/4

KQ2L10-03AS • KQ2L10-03NS • KQ2L10-G03A • KQ2L10-G03N • 3/8

KQ2L10-04AS • KQ2L10-04NS • KQ2L10-G04A • KQ2L10-G04N • 1/2

KQ2L12-02AS • KQ2L12-02NS • KQ2L12-G02A • KQ2L12-G02N • 1/4

12KQ2L12-03AS • KQ2L12-03NS • KQ2L12-G03A • KQ2L12-G03N 3/8

KQ2L12-04AS • KQ2L12-04NS • KQ2L12-G04A • KQ2L12-G04N • 1/2

KQ2L16-02AS KQ2L16-02NS KQ2L16-G02A KQ2L16-G02N 1/4

16KQ2L16-03AS • KQ2L16-03NS • KQ2L16-G03A • KQ2L16-G03N 3/8

KQ2L16-04AS • KQ2L16-04NS • KQ2L16-G04A • KQ2L16-G04N 1/2

45° kulmaliitin 
sisäkierteeseen 
KQ2K

Tuotekoodi, 
messinki

Tuotekoodi, 
niklattu messinki

M-kierre
Putken ulko-Ø 

[mm]

KQ2K04-M5A • KQ2K04-M5N M5x0,8
4

KQ2K04-M6A KQ2K04-M6N M6x1,0

KQ2K06-M5A • KQ2K06-M5N M5x0,8
6

KQ2K06-M6A KQ2K06-M6N M6x1,0
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45° kulmaliitin sisäkierteeseen 
KQ2K

Tuotekoodi, 
messinki

Tuotekoodi,  
niklattu messinki

R-kierre Putken ulko-Ø [mm]

KQ2K04-01AS • KQ2K04-01NS 1/8
4

KQ2K04-02AS • KQ2K04-02NS 1/4

KQ2K06-01AS • KQ2K06-01NS • 1/8

6KQ2K06-02AS • KQ2K06-02NS 1/4

KQ2K06-03AS • KQ2K06-03NS 3/8

KQ2K08-01AS • KQ2K08-01NS 1/8

8KQ2K08-02AS • KQ2K08-02NS 1/4

KQ2K08-03AS • KQ2K08-03NS 3/8

KQ2K10-01AS • KQ2K10-01NS 1/8

10
KQ2K10-02AS • KQ2K10-02NS • 1/4

KQ2K10-03AS • KQ2K10-03NS 3/8

KQ2K10-04AS • KQ2K10-04NS 1/2

KQ2K12-02AS • KQ2K12-02NS 1/4

12KQ2K12-03AS • KQ2K12-03NS 3/8

KQ2K12-04AS • KQ2K12-04NS 1/2

KQ2K16-02AS KQ2K16-02NS 1/4

16KQ2K16-03AS • KQ2K16-03NS 3/8

KQ2K16-04AS • KQ2K16-04NS 1/2

Pidennetty kulmaliitin 
sisäkierteeseen KQ2W

Tuotekoodi, 
messinki

Tuotekoodi,  
niklattu messinki

M-kierre Putken ulko-Ø [mm]

KQ2W02-M3G • M3 x 0,5
2

KQ2W02-M5A KQ2W02-M5N • M5x0,8

KQ2W23-M3G M3 x 0,5
3,2

KQ2W23-M5A • KQ2W23-M5N M5x0,8

KQ2W04-M3G • M3 x 0,5
4

KQ2W04-M5A • KQ2W04-M5N •
M5x0,8

KQ2W06-M5A • KQ2W06-M5N • 6

Pidennetty kulmaliitin 
sisäkierteeseen KQ2W

Tuotekoodi 
R-kierre, messinki

Tuotekoodi R-kierre, 
niklattu messinki

Tuotekoodi G-kierre, 
messinki

Tuotekoodi G-kierre, 
niklattu messinki

Kierre
Putken 
ulko-Ø 
[mm]

KQ2W23-01AS KQ2W23-01NS 1/8
3,2

KQ2W23-02AS KQ2W23-02NS 1/4

KQ2W04-01AS • KQ2W04-01NS • KQ2W04-G01A • KQ2W04-G01N 1/8
4

KQ2W04-02AS • KQ2W04-02NS KQ2W04-G02A • KQ2W04-G02N 1/4

KQ2W06-01AS • KQ2W06-01NS • KQ2W06-G01A • KQ2W06-G01N 1/8

6KQ2W06-02AS • KQ2W06-02NS KQ2W06-G02A • KQ2W06-G02N 1/4

KQ2W06-03AS • KQ2W06-03NS KQ2W06-G03A • KQ2W06-G03N 3/8

KQ2W08-01AS • KQ2W08-01NS KQ2W08-G01A • KQ2W08-G01N 1/8

8KQ2W08-02AS • KQ2W08-02NS KQ2W08-G02A • KQ2W08-G02N 1/4

KQ2W08-03AS • KQ2W08-03NS KQ2W08-G03A • KQ2W08-G03N 3/8

KQ2W10-02AS • KQ2W10-02NS KQ2W10-G02A • KQ2W10-G02N 1/4

10KQ2W10-03AS • KQ2W10-03NS KQ2W10-G03A • KQ2W10-G03N 3/8

KQ2W10-04AS • KQ2W10-04NS KQ2W10-G04A • KQ2W10-G04N 1/2

KQ2W12-02AS • KQ2W12-02NS KQ2W12-G02A • KQ2W12-G02N 1/4

12KQ2W12-03AS • KQ2W12-03NS KQ2W12-G03A • KQ2W12-G03N 3/8

KQ2W12-04AS • KQ2W12-04NS KQ2W12-G04A • KQ2W12-G04N 1/2

KQ2W16-02AS KQ2W16-02NS KQ2W16-G02A KQ2W16-G02N 1/4

16KQ2W16-03AS • KQ2W16-03NS KQ2W16-G03A • KQ2W16-G03N 3/8

KQ2W16-04AS • KQ2W16-04NS KQ2W16-G04A • KQ2W16-G04N 1/2
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Suora liitin sisäkierteeseen KQ2S
Tuotekoodi, 
messinki

Tuotekoodi,  
niklattu messinki

M-kierre Putken ulko-Ø [mm]

KQ2S02-M3G* • M3 x 0,5 2

KQ2S23-M3G* • M3 x 0,5
3,2

KQ2S23-M5A KQ2S23-M5N • M5x0,8

KQ2S04-M3G* • M3 x 0,5

4KQ2S04-M5A • KQ2S04-M5N • M5x0,8

KQ2S04-M6A • KQ2S04-M6N M6x1,0

KQ2S06-M5A • KQ2S06-M5N • M5x0,8
6

KQ2S06-M6A • KQ2S06-M6N M6x1,0

* M3-kierteellä varustettujen liittimien metalliosat ovat ruostumatonta terästä 303

Suora liitin sisäpuolisella 
kuusiokannalla, sisäkierteeseen 
KQ2S

Tuotekoodi 
R-kierre, messinki

Tuotekoodi 
R-kierre, niklattu 
messinki

Tuotekoodi 
G-kierre, messinki

Tuotekoodi 
G-kierre, niklattu 
messinki

Kierre
Putken 
ulko-Ø 
[mm]

KQ2S04-01AS • KQ2S04-01NS • KQ2S04-G01A • KQ2S04-G01N 
1/8

4

KQ2S06-01AS • KQ2S06-01NS • KQ2S06-G01A • KQ2S06-G01N 
6

KQ2S06-02AS • KQ2S06-02NS • KQ2S06-G02A • KQ2S06-G02N 1/4

KQ2S08-01AS • KQ2S08-01NS • KQ2S08-G01A • KQ2S08-G01N 1/8

8KQ2S08-02AS • KQ2S08-02NS • KQ2S08-G02A • KQ2S08-G02N 1/4

KQ2S08-03AS • KQ2S08-03NS • KQ2S08-G03A • KQ2S08-G03N 3/8

KQ2S10-01AS • KQ2S10-01NS KQ2S10-G01A • KQ2S10-G01N 1/8

10
KQ2S10-02AS • KQ2S10-02NS KQ2S10-G02A • KQ2S10-G02N 1/4

KQ2S10-03AS • KQ2S10-03NS KQ2S10-G03A • KQ2S10-G03N 3/8

KQ2S10-04AS • KQ2S10-04NS KQ2S10-G04A • KQ2S10-G04N 1/2

KQ2S12-02AS • KQ2S12-02NS • KQ2S12-G02A • KQ2S12-G02N 1/4

12KQ2S12-03AS • KQ2S12-03NS • KQ2S12-G03A • KQ2S12-G03N 3/8

KQ2S12-04AS • KQ2S12-04NS KQ2S12-G04A • KQ2S12-G04N 1/2

KQ2S16-02AS KQ2S16-02NS KQ2S16-G02A KQ2S16-G02N 1/4

16KQ2S16-03AS • KQ2S16-03NS KQ2S16-G03A • KQ2S16-G03N 3/8

KQ2S16-04AS • KQ2S16-04NS • KQ2S16-G04A • KQ2S16-G04N 1/2

Banjoliitin sisäkierteeseen KQ2V
Tuotekoodi, 
messinki

Tuotekoodi,  
niklattu messinki

M-kierre Putken ulko-Ø [mm]

KQ2V04-M5A • KQ2V04-M5N •
M5x0,8

4

KQ2V06-M5A • KQ2V06-M5N 6

Banjoliitin sisäkierteeseen KQ2V
Tuotekoodi 
R-kierre, messinki

Tuotekoodi 
R-kierre, niklattu 
messinki

Tuotekoodi 
G-kierre, messinki

Tuotekoodi 
G-kierre, niklattu 
messinki

Kierre
Putken 
ulko-Ø 
[mm]

KQ2V04-01AS • KQ2V04-01NS • KQ2V04-G01A • KQ2V04-G01N 
1/8

4

KQ2V06-01AS • KQ2V06-01NS • KQ2V06-G01A • KQ2V06-G01N 
6

KQ2V06-02AS • KQ2V06-02NS KQ2V06-G02A • KQ2V06-G02N 1/4

KQ2V08-01AS • KQ2V08-01NS • KQ2V08-G01A • KQ2V08-G01N 1/8

8KQ2V08-02AS • KQ2V08-02NS • KQ2V08-G02A • KQ2V08-G02N 1/4

KQ2V08-03AS • KQ2V08-03NS KQ2V08-G03A • KQ2V08-G03N 3/8

KQ2V10-02AS • KQ2V10-02NS KQ2V10-G02A • KQ2V10-G02N 1/4
10

KQ2V10-03AS • KQ2V10-03NS • KQ2V10-G03A • KQ2V10-G03N 
3/8

KQ2V12-03AS • KQ2V12-03NS KQ2V12-G03A • KQ2V12-G03N
12

KQ2V12-04AS • KQ2V12-04NS KQ2V12-G04A • KQ2V12-G04N 1/2

KQ2V16-03AS • KQ2V16-03NS KQ2V16-G03A • KQ2V16-G03N 3/8
16

KQ2V16-04AS • KQ2V16-04NS KQ2V16-G04A • KQ2V16-G04N 1/2
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Banjoliitin sisäpuolisella kuusiokannalla, 
sisäkierteeseen KQ2VS

Tuotekoodi, 
messinki

Tuotekoodi,  
niklattu messinki

M-kierre
Putken ulko-Ø 

[mm]

KQ2VS04-M5A • KQ2VS04-M5N
M5x0,8

4

KQ2VS06-M5A • KQ2VS06-M5N 6

Banjoliitin sisäpuolisella kuusiokannalla, 
sisäkierteeseen KQ2VS

Tuotekoodi, 
messinki

Tuotekoodi,  
niklattu messinki

R-kierre
Putken ulko-Ø 

[mm]

KQ2VS04-01AS • KQ2VS04-01NS
1/8

4

KQ2VS06-01AS • KQ2VS06-01NS
6

KQ2VS06-02AS • KQ2VS06-02NS 1/4

KQ2VS08-01AS • KQ2VS08-01NS • 1/8

8KQ2VS08-02AS • KQ2VS08-02NS 1/4

KQ2VS08-03AS • KQ2VS08-03NS 3/8

KQ2VS10-02AS • KQ2VS10-02NS • 1/4
10

KQ2VS10-03AS • KQ2VS10-03NS
3/8

KQ2VS12-03AS • KQ2VS12-03NS
12

KQ2VS12-04AS • KQ2VS12-04NS 1/2

T-liitin sisäkierteeseen KQ2T
Tuotekoodi, 
messinki

Tuotekoodi,  
niklattu messinki

M-kierre
Putken ulko-Ø 

[mm]

KQ2T02-M3G*• M3 x 0,5
2

KQ2T02-M5A KQ2T02-M5N • M5x0,8

KQ2T23-M3G*• M3 x 0,5
3,2

KQ2T23-M5A • KQ2T23-M5N • M5x0,8

KQ2T04-M3G*• M3 x 0,5

4KQ2T04-M5A • KQ2T04-M5N • M5x0,8

KQ2T04-M6A KQ2T04-M6N M6x1,0

KQ2T06-M5A • KQ2T06-M5N • M5x0,8
6

KQ2T06-M6A KQ2T06-M6N M6x1,0

* M3-kierteellä varustettujen liittimien metalliosat ovat ruostumatonta terästä 303
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T-liitin sisäkierteeseen KQ2T
Tuotekoodi 
R-kierre, messinki

Tuotekoodi 
R-kierre, niklattu 
messinki

Tuotekoodi 
G-kierre, messinki

Tuotekoodi 
G-kierre, niklattu 
messinki

Kierre
Putken 
ulko-Ø 
[mm]

KQ2T23-01AS KQ2T23-01NS KQ2T23-G01A KQ2T23-G01N 1/8
3,2

KQ2T23-02AS • KQ2T23-02NS KQ2T23-G02A KQ2T23-G02N 1/4

KQ2T04-01AS • KQ2T04-01NS KQ2T04-G01A • KQ2T04-G01N 1/8
4

KQ2T04-02AS • KQ2T04-02NS KQ2T04-G02A • KQ2T04-G02N 1/4

KQ2T06-01AS • KQ2T06-01NS KQ2T06-G01A • KQ2T06-G01N 1/8

6KQ2T06-02AS • KQ2T06-02NS KQ2T06-G02A • KQ2T06-G02N 1/4

KQ2T06-03AS • KQ2T06-03NS KQ2T06-G03A • KQ2T06-G03N 3/8

KQ2T08-01AS • KQ2T08-01NS KQ2T08-G01A • KQ2T08-G01N 1/8

8KQ2T08-02AS • KQ2T08-02NS KQ2T08-G02A • KQ2T08-G02N 1/4

KQ2T08-03AS • KQ2T08-03NS KQ2T08-G03A • KQ2T08-G03N 3/8

KQ2T10-01AS • KQ2T10-01NS KQ2T10-G01A • KQ2T10-G01N 1/8

10
KQ2T10-02AS • KQ2T10-02NS KQ2T10-G02A • KQ2T10-G02N 1/4

KQ2T10-03AS • KQ2T10-03NS KQ2T10-G03A • KQ2T10-G03N 3/8

KQ2T10-04AS • KQ2T10-04NS KQ2T10-G04A • KQ2T10-G04N 1/2

KQ2T12-02AS • KQ2T12-02NS KQ2T12-G02A • KQ2T12-G02N 1/4

12KQ2T12-03AS • KQ2T12-03NS KQ2T12-G03A • KQ2T12-G03N 3/8

KQ2T12-04AS • KQ2T12-04NS KQ2T12-G04A • KQ2T12-G04N 1/2

KQ2T16-02AS KQ2T16-02NS KQ2T16-G02A KQ2T16-G02N 1/4

16KQ2T16-03AS • KQ2T16-03NS KQ2T16-G03A • KQ2T16-G03N 3/8

KQ2T16-04AS • KQ2T16-04NS KQ2T16-G04A • KQ2T16-G04N 1/2

T-liitin sisäkierteeseen 
KQ2Y

Tuotekoodi, messinki
Tuotekoodi,  
niklattu messinki

M-kierre
Putken ulko-Ø 

[mm]

KQ2Y02-M3G* • M3 x 0,5
2

KQ2Y02-M5A KQ2Y02-M5N M5x0,8

KQ2Y23-M3G* • M3 x 0,5
3,2

KQ2Y23-M5A • KQ2Y23-M5N • M5x0,8

KQ2Y04-M3G* • M3 x 0,5

4KQ2Y04-M5A • KQ2Y04-M5N • M5x0,8

KQ2Y04-M6A KQ2Y04-M6N M6x1,0

KQ2Y06-M5A • KQ2Y06-M5N • M5x0,8
6

KQ2Y06-M6A KQ2Y06-M6N M6x1,0

* M3-kierteellä varustettujen liittimien metalliosat ovat ruostumatonta terästä 303
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T-liitin sisäkierteeseen 
KQ2Y

Tuotekoodi R-kierre, 
messinki

Tuotekoodi R-kierre, 
niklattu messinki

Tuotekoodi G-kierre, 
messinki

Tuotekoodi G-kierre, 
niklattu messinki

Kierre
Putken 
ulko-Ø 
[mm]

KQ2Y23-01AS KQ2Y23-01NS • 1/8
3,2

KQ2Y23-02AS KQ2Y23-02NS 1/4

KQ2Y04-01AS • KQ2Y04-01NS • KQ2Y04-G01A • KQ2Y04-G01N 1/8
4

KQ2Y04-02AS • KQ2Y04-02NS KQ2Y04-G02A • KQ2Y04-G02N 1/4

KQ2Y06-01AS • KQ2Y06-01NS • KQ2Y06-G01A • KQ2Y06-G01N 1/8

6KQ2Y06-02AS • KQ2Y06-02NS KQ2Y06-G02A • KQ2Y06-G02N 1/4

KQ2Y06-03AS • KQ2Y06-03NS KQ2Y06-G03A • KQ2Y06-G03N 3/8

KQ2Y08-01AS • KQ2Y08-01NS KQ2Y08-G01A • KQ2Y08-G01N 1/8

8KQ2Y08-02AS • KQ2Y08-02NS KQ2Y08-G02A • KQ2Y08-G02N 1/4

KQ2Y08-03AS • KQ2Y08-03NS KQ2Y08-G03A • KQ2Y08-G03N 3/8

KQ2Y10-01AS • KQ2Y10-01NS KQ2Y10-G01A • KQ2Y10-G01N 1/8

10
KQ2Y10-02AS • KQ2Y10-02NS • KQ2Y10-G02A • KQ2Y10-G02N 1/4

KQ2Y10-03AS • KQ2Y10-03NS KQ2Y10-G03A • KQ2Y10-G03N 3/8

KQ2Y10-04AS • KQ2Y10-04NS KQ2Y10-G04A • KQ2Y10-G04N 1/2

KQ2Y12-02AS • KQ2Y12-02NS KQ2Y12-G02A • KQ2Y12-G02N 1/4

12KQ2Y12-03AS • KQ2Y12-03NS KQ2Y12-G03A • KQ2Y12-G03N 3/8

KQ2Y12-04AS • KQ2Y12-04NS KQ2Y12-G04A • KQ2Y12-G04N 1/2

KQ2Y16-02AS KQ2Y16-02NS KQ2Y16-G02A KQ2Y16-G02N 1/4

16KQ2Y16-03AS • KQ2Y16-03NS KQ2Y16-G03A • KQ2Y16-G03N 3/8

KQ2Y16-04AS • KQ2Y16-04NS KQ2Y16-G04A • KQ2Y16-G04N 1/2

Y-liitin sisäkierteeseen 
KQ2U

Tuotekoodi, messinki
Tuotekoodi,  
niklattu messinki

M-kierre
Putken ulko-Ø 

[mm]

KQ2U23-M5A KQ2U23-M5N •
M5x0,8

3,2

KQ2U04-M5A • KQ2U04-M5N •
4

KQ2U04-M6A KQ2U04-M6N M6x1,0

KQ2U06-M5A • KQ2U06-M5N • M5x0,8
6

KQ2U06-M6A KQ2U06-M6N M6x1,0
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Y-liitin sisäkierteeseen KQ2U Tuotekoodi, messinki
Tuotekoodi,
niklattu messinki

R-kierre Putken ulko-Ø [mm]

KQ2U23-01AS KQ2U23-01NS • 1/8
3,2

KQ2U23-02AS KQ2U23-02NS 1/4

KQ2U04-01AS • KQ2U04-01NS • 1/8
4

KQ2U04-02AS • KQ2U04-02NS 1/4

KQ2U06-01AS • KQ2U06-01NS • 1/8

6KQ2U06-02AS • KQ2U06-02NS 1/4

KQ2U06-03AS • KQ2U06-03NS 3/8

KQ2U08-01AS • KQ2U08-01NS 1/8

8KQ2U08-02AS • KQ2U08-02NS 1/4

KQ2U08-03AS • KQ2U08-03NS 3/8

KQ2U10-02AS • KQ2U10-02NS 1/4

10KQ2U10-03AS • KQ2U10-03NS 3/8

KQ2U10-04AS • KQ2U10-04NS 1/2

KQ2U12-02AS • KQ2U12-02NS 1/4

12KQ2U12-03AS • KQ2U12-03NS 3/8

KQ2U12-04AS • KQ2U12-04NS 1/2

KQ2U16-02AS KQ2U16-02NS 1/4

16KQ2U16-03AS KQ2U16-03NS 3/8

KQ2U16-04AS • KQ2U16-04NS 1/2

Kaksoisbanjoliitin sisäpuolisella kuusiokannalla, 
sisäkierteeseen KQ2VD

Tuotekoodi, messinki
Tuotekoodi,
niklattu messinki

R-kierre Putken ulko-Ø [mm]

KQ2VD04-01AS • KQ2VD04-01NS 1/8

4KQ2VD04-02AS • KQ2VD04-02NS 1/4

KQ2VD04-03AS • KQ2VD04-03NS 3/8

KQ2VD06-01AS • KQ2VD06-01NS • 1/8

6KQ2VD06-02AS • KQ2VD06-02NS 1/4

KQ2VD06-03AS • KQ2VD06-03NS 3/8

KQ2VD08-01AS • KQ2VD08-01NS 1/8

8
KQ2VD08-02AS • KQ2VD08-02NS 1/4

KQ2VD08-03AS • KQ2VD08-03NS 3/8

KQ2VD08-04AS • KQ2VD08-04NS 1/2

KQ2VD10-02AS • KQ2VD10-02NS 1/4

10KQ2VD10-03AS • KQ2VD10-03NS 3/8

KQ2VD10-04AS • KQ2VD10-04NS 1/2

KQ2VD12-02AS • KQ2VD12-02NS 1/4

12KQ2VD12-03AS • KQ2VD12-03NS 3/8

KQ2VD12-04AS • KQ2VD12-04NS 1/2

Kolmoisbanjoliitin sisäpuolisella kuusiokannalla, 
sisäkierteeseen KQ2VT

Tuotekoodi, messinki
Tuotekoodi,
niklattu messinki

R-kierre Putken ulko-Ø [mm]

KQ2VT04-01AS • KQ2VT04-01NS 1/8

4KQ2VT04-02AS • KQ2VT04-02NS 1/4

KQ2VT04-03AS • KQ2VT04-03NS 3/8

KQ2VT06-01AS • KQ2VT06-01NS 1/8

6KQ2VT06-02AS • KQ2VT06-02NS 1/4

KQ2VT06-03AS • KQ2VT06-03NS 3/8

KQ2VT08-01AS • KQ2VT08-01NS 1/8

8
KQ2VT08-02AS • KQ2VT08-02NS 1/4

KQ2VT08-03AS • KQ2VT08-03NS 3/8

KQ2VT08-04AS • KQ2VT08-04NS 1/2

KQ2VT10-02AS • KQ2VT10-02NS 1/4

10KQ2VT10-03AS • KQ2VT10-03NS • 3/8

KQ2VT10-04AS • KQ2VT10-04NS 1/2

KQ2VT12-02AS • KQ2VT12-02NS 1/4

12KQ2VT12-03AS • KQ2VT12-03NS 3/8

KQ2VT12-04AS • KQ2VT12-04NS 1/2
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Y-banjoliitin sisäkierteeseen KQ2Z
Tuotekoodi,
messinki

Tuotekoodi,
niklattu messinki

M-kierre Putken ulko-Ø [mm]

KQ2Z04-M5A • KQ2Z04-M5N • M5x0,8 4

Y-banjoliitin sisäkierteeseen KQ2Z
Tuotekoodi,
messinki

Tuotekoodi,
niklattu messinki

R-kierre Putken ulko-Ø [mm]

KQ2Z04-01AS • KQ2Z04-01NS
1/8

4

KQ2Z06-01AS • KQ2Z06-01NS

6KQ2Z06-02AS • KQ2Z06-02NS 1/4

KQ2Z06-03AS • KQ2Z06-03NS 3/8

KQ2Z08-01AS • KQ2Z08-01NS 1/8

8KQ2Z08-02AS • KQ2Z08-02NS 1/4

KQ2Z08-03AS • KQ2Z08-03NS 3/8

KQ2Z10-02AS • KQ2Z10-02NS 1/4
10

KQ2Z10-03AS • KQ2Z10-03NS
3/8

KQ2Z12-03AS • KQ2Z12-03NS
12

KQ2Z12-04AS • KQ2Z12-04NS 1/2

Suora neliliitin sisäkierteeseen 
KQ2UD

Tuotekoodi,
messinki

Tuotekoodi,
niklattu messinki

R-kierre Putken ulko-Ø [mm]

KQ2UD04-01AS • KQ2UD04-01NS 1/8
4

KQ2UD04-02AS • KQ2UD04-02NS 1/4

KQ2UD06-01AS • KQ2UD06-01NS 1/8
6

KQ2UD06-02AS • KQ2UD06-02NS 1/4

Y-kulmaliitin sisäkierteeseen 
KQ2LU

Tuotekoodi,
messinki

Tuotekoodi,
niklattu messinki

M-kierre Putken ulko-Ø [mm]

KQ2LU04-M5A • KQ2LU04-M5N • M5x0,8
4

KQ2LU04-M6A KQ2LU04-M6N M6x1,0

KQ2LU06-M5A • KQ2LU06-M5N M5x0,8
6

KQ2LU06-M6A KQ2LU06-M6N M6x0,8
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Y-kulmaliitin sisäkierteeseen KQ2LU Tuotekoodi, messinki
Tuotekoodi,  
niklattu messinki

R-kierre Putken ulko-Ø [mm]

KQ2LU04-01AS • KQ2LU04-01NS 1/8
4

KQ2LU04-02AS KQ2LU04-02NS 1/4

KQ2LU06-01AS • KQ2LU06-01NS 1/8

6KQ2LU06-02AS • KQ2LU06-02NS 1/4

KQ2LU06-03AS KQ2LU06-03NS 3/8

KQ2LU08-01AS • KQ2LU08-01NS 1/8

8KQ2LU08-02AS • KQ2LU08-02NS 1/4

KQ2LU08-03AS • KQ2LU08-03NS 3/8

KQ2LU10-02AS • KQ2LU10-02NS 1/4

10KQ2LU10-03AS • KQ2LU10-03NS 3/8

KQ2LU10-04AS • KQ2LU10-04NS 1/2

KQ2LU12-02AS • KQ2LU12-02NS 1/4

12KQ2LU12-03AS • KQ2LU12-03NS 3/8

KQ2LU12-04AS • KQ2LU12-04NS 1/2

Kaksois-Y-banjoliitin sisäkierteeseen KQ2ZD Tuotekoodi, messinki
Tuotekoodi,  
niklattu messinki

R-kierre Putken ulko-Ø [mm]

KQ2ZD04-01AS • KQ2ZD04-01NS 1/8

4KQ2ZD04-02AS • KQ2ZD04-02NS 1/4

KQ2ZD04-03AS • KQ2ZD04-03NS 3/8

KQ2ZD06-01AS • KQ2ZD06-01NS 1/8

6KQ2ZD06-02AS • KQ2ZD06-02NS 1/4

KQ2ZD06-03AS • KQ2ZD06-03NS 3/8

KQ2ZD08-01AS • KQ2ZD08-01NS 1/8

8
KQ2ZD08-02AS • KQ2ZD08-02NS 1/4

KQ2ZD08-03AS • KQ2ZD08-03NS 3/8

KQ2ZD08-04AS • KQ2ZD08-04NS 1/2

KQ2ZD10-02AS • KQ2ZD10-02NS 1/4

10KQ2ZD10-03AS • KQ2ZD10-03NS 3/8

KQ2ZD10-04AS • KQ2ZD10-04NS 1/2

KQ2ZD12-02AS • KQ2ZD12-02NS 1/4

12KQ2ZD12-03AS • KQ2ZD12-03NS 3/8

KQ2ZD12-04AS • KQ2ZD12-04NS 1/2

Kolmois-Y-banjoliitin sisäkierteeseen KQ2ZT Tuotekoodi, messinki
Tuotekoodi,  
niklattu messinki

R-kierre Putken ulko-Ø [mm]

KQ2ZT04-01AS • KQ2ZT04-01NS 1/8

4KQ2ZT04-02AS • KQ2ZT04-02NS 1/4

KQ2ZT04-03AS • KQ2ZT04-03NS 3/8

KQ2ZT06-01AS • KQ2ZT06-01NS 1/8

6KQ2ZT06-02AS • KQ2ZT06-02NS 1/4

KQ2ZT06-03AS • KQ2ZT06-03NS 3/8

KQ2ZT08-01AS KQ2ZT08-01NS 1/8

8
KQ2ZT08-02AS • KQ2ZT08-02NS 1/4

KQ2ZT08-03AS • KQ2ZT08-03NS 3/8

KQ2ZT08-04AS • KQ2ZT08-04NS 1/2

KQ2ZT10-02AS • KQ2ZT10-02NS 1/4

10KQ2ZT10-03AS • KQ2ZT10-03NS 3/8

KQ2ZT10-04AS • KQ2ZT10-04NS 1/2

KQ2ZT12-02AS • KQ2ZT12-02NS 1/4

12KQ2ZT12-03AS • KQ2ZT12-03NS 3/8

KQ2ZT12-04AS • KQ2ZT12-04NS 1/2
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T-kulmaliitin sisäkierteeseen 
KQ2D

Tuotekoodi, messinki
Tuotekoodi,  
niklattu messinki

M-kierre Putken ulko-Ø [mm]

KQ2D04-M5A • KQ2D04-M5N M5x0,8
4

KQ2D04-M6A KQ2D04-M6N M6x1,0

KQ2D06-M5A • KQ2D06-M5N M5x0,8
6

KQ2D06-M6A KQ2D06-M6N M6x0,8

T-kulmaliitin sisäkierteeseen 
KQ2D

Tuotekoodi, messinki
Tuotekoodi,  
niklattu messinki

R-kierre Putken ulko-Ø [mm]

KQ2D04-01AS • KQ2D04-01NS 1/8
4

KQ2D04-02AS KQ2D04-02NS 1/4

KQ2D06-01AS • KQ2D06-01NS 1/8

6KQ2D06-02AS • KQ2D06-02NS 1/4

KQ2D06-03AS KQ2D06-03NS 3/8

KQ2D08-01AS • KQ2D08-01NS 1/8

8KQ2D08-02AS • KQ2D08-02NS 1/4

KQ2D08-03AS • KQ2D08-03NS 3/8

KQ2D10-02AS • KQ2D10-02NS 1/4

10KQ2D10-03AS • KQ2D10-03NS 3/8

KQ2D10-04AS • KQ2D10-04NS 1/2

KQ2D12-02AS KQ2D12-02NS 1/4

12KQ2D12-03AS • KQ2D12-03NS 3/8

KQ2D12-04AS • KQ2D12-04NS 1/2

Suora liitin samoille 
putkihalkaisijoille KQ2H

Tuotekoodi, messinki Putken ulko-Ø [mm]

KQ2H02-00A • 2

KQ2H23-00A • 3,2

KQ2H04-00A • 4

KQ2H06-00A • 6

KQ2H08-00A • 8

KQ2H10-00A • 10

KQ2H12-00A • 12

KQ2H16-00A • 16

Läpivientiliitin, kulma KQ2LE Tuotekoodi, messinki
Tuotekoodi,  
niklattu messinki

Putken ulko-Ø [mm]
Läpiviennin M-kierre 

(ainevahv. maks. 7 mm)

KQ2LE04-00A • KQ2LE04-00N 4 M12x1

KQ2LE06-00A • KQ2LE06-00N • 6 M14x1

KQ2LE08-00A • KQ2LE08-00N • 8 M16x1

KQ2LE10-00A • KQ2LE10-00N 10 M20x1

KQ2LE12-00A • KQ2LE12-00N 12 M22x1

Läpivientiliitin, suora KQ2E Tuotekoodi, messinki
Tuotekoodi,  
niklattu messinki

Putken ulko-Ø [mm]
Läpiviennin M-kierre 

(ainevahv. maks. 11 mm)

KQ2E23-00A • KQ2E23-00N 3,2 M12x1

KQ2E04-00A • KQ2E04-00N • 4 M12x1

KQ2E06-00A • KQ2E06-00N • 6 M14x1

KQ2E08-00A • KQ2E08-00N • 8 M16x1

KQ2E10-00A • KQ2E10-00N • 10 M20x1

KQ2E12-00A • KQ2E12-00N • 12 M22x1

KQ2E16-00A • KQ2E16-00N 16 M28x1,5
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Läpivientiliitin, suora KQ2E Tuotekoodi, messinki
Tuotekoodi,  
niklattu messinki

Putken ulko-Ø 
[mm]

Läpiviennin M-kierre 
(ainevahv. maks. 7 mm)

KQ2E02-00AJ KQ2E02-00NJ • 2 M7x0,75

KQ2E23-00AJ KQ2E23-00NJ • 3,2 M8x0,75

KQ2E04-00AJ KQ2E04-00NJ • 4 M9x0,75

KQ2E06-00AJ • KQ2E06-00NJ • 6 M11x0,75

T-liitin samoille 
putkihalkaisijoille KQ2T

Tuotekoodi
Putken ulko-Ø 

[mm]

KQ2T02-00A • 2

KQ2T23-00A • 3,2

KQ2T04-00A • 4

KQ2T06-00A • 6

KQ2T08-00A • 8

KQ2T10-00A • 10

KQ2T12-00A • 12

KQ2T16-00A • 16

Y-liitin samoille 
putkihalkaisijoille KQ2U

Tuotekoodi
Putken ulko-Ø 

[mm]

KQ2U02-00A • 2

KQ2U23-00A • 3,2

KQ2U04-00A • 4

KQ2U06-00A • 6

KQ2U08-00A • 8

KQ2U10-00A • 10

KQ2U12-00A • 12

KQ2U16-00A • 16

Suora liitin eri 
putkihalkaisijoille KQ2H

Tuotekoodi
Putken ulko-Ø [mm]

ød øD

KQ2H02-23A •
2

3,2

KQ2H02-04A •
4

KQ2H23-04A •
3,2

KQ2H23-06A •
6

KQ2H04-06A • 4

KQ2H06-08A • 6 8

KQ2H08-10A • 8 10

KQ2H10-12A • 10 12

KQ2H12-16A • 12 16

Kulmaliitin KQ2L Tuotekoodi
Putken ulko-Ø 

[mm]

KQ2L23-00A • 3,2

KQ2L04-00A • 4

KQ2L06-00A • 6

KQ2L08-00A • 8

KQ2L10-00A • 10

KQ2L12-00A • 12

KQ2L16-00A • 16

øD

ød
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T-liitin eri putkihalkaisijoille
KQ2T

Tuotekoodi
Putken ulko-Ø [mm]

ød øD

KQ2T23-04A • 3,2 4

KQ2T04-06A • 4 6

KQ2T06-08A • 6 8

KQ2T08-10A • 8 10

KQ2T10-12A • 10 12

KQ2T12-16A • 12 16

Y-kulmaliitin KQ2LU Tuotekoodi
Putken ulko-Ø 

[mm]

KQ2LU04-00A • 4

KQ2LU06-00A • 6

KQ2LU08-00A • 8

KQ2LU10-00A • 10

KQ2LU12-00A • 12

T-liitin eri putkihalkaisijoille 
KQ2T

Tuotekoodi
Putken ulko-Ø [mm]

ød øD

KQ2T06-04A • 4 6

KQ2T08-06A • 6 8

KQ2T10-08A • 8 10

KQ2T12-10A • 10 12

ød

øD øD

T-kulmaliitin KQ2D Tuotekoodi
Putken ulko-Ø 

[mm]

KQ2D04-00A • 4

KQ2D06-00A • 6

KQ2D08-00A • 8

KQ2D10-00A • 10

KQ2D12-00A • 12

øD

ød ød
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øD

ød

ød

ød

Y-liitin eri putkihalkaisijoille 
KQ2U

Tuotekoodi
Putken ulko-Ø [mm]

ød øD

KQ2U02-23A
2

3,2

KQ2U02-04A
4

KQ2U23-04A • 3,2

KQ2U04-06A • 4 6

KQ2U06-08A • 6 8

KQ2U08-10A • 8 10

KQ2U10-12A • 10 12

KQ2U12-16A • 12 16

Ristiliitin samoille 
putkihalkaisijoille KQ2TW

Tuotekoodi
Putken ulko-Ø 

[mm]

KQ2TW04-00A • 4

KQ2TW06-00A • 6

KQ2TW08-00A • 8

KQ2TW10-00A • 10

KQ2TW12-00A • 12

Kaksois-Y-liitin eri 
putkihalkaisijoille KQ2UD

Tuotekoodi
Putken ulko-Ø [mm]

ød øD

KQ2UD04-06A • 4 6

KQ2UD06-08A • 6 8

Ristiliitin eri 
putkihalkaisijoille KQ2TX

Tuotekoodi
Putken ulko-Ø [mm]

ød øD

KQ2TX06-08A • 6 8

KQ2TX08-10A 8 10

KQ2TX10-12A • 10 12

Ristiliitin eri 
putkihalkaisijoille KQ2TY

Tuotekoodi
Putken ulko-Ø [mm]

ød øD

KQ2TY06-08A • 6 8

KQ2TY08-10A • 8 10

KQ2TY10-12A 10 12

øD

ød ød

øD

ød

øDøD

ød

ød
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Pistoliitin, kulmamalli KQ2L Tuotekoodi Liitäntäkoko [mm] Putken ulko-Ø [mm]

KQ2L23-99A • 3,2 3,2

KQ2L04-99A • 4 4

KQ2L06-99A • 6 6

KQ2L08-99A • 8 8

KQ2L10-99A • 10 10

KQ2L12-99A • 12 12

KQ2L16-99A • 16 16

Pistoliitin Y-liitin KQ2U Tuotekoodi Liitäntäkoko [mm] Putken ulko-Ø [mm]

KQ2U23-99A • 3,2 3,2

KQ2U04-99A • 4 4

KQ2U06-99A • 6 6

KQ2U08-99A • 8 8

KQ2U10-99A • 10 10

KQ2U12-99A • 12 12

KQ2U16-99A • 16 16

Pidennetty pistoliitin, 
kulmamalli KQ2W

Tuotekoodi Liitäntäkoko [mm] Putken ulko-Ø [mm]

KQ2W23-99A 3,2 3,2

KQ2W04-99A • 4 4

KQ2W06-99A • 6 6

KQ2W08-99A • 8 8

KQ2W10-99A • 10 10

KQ2W12-99A • 12 12

Kulmasupistusliitin KQ2L Tuotekoodi Liitäntäkoko [mm] Putken ulko-Ø [mm]

KQ2L23-04A • 4
3,2

KQ2L23-06A •
6

KQ2L04-06A •
4

KQ2L04-08A •
8

KQ2L06-08A •
6

KQ2L06-10A •
10

KQ2L08-10A •
8

KQ2L08-12A •
12

KQ2L10-12A • 10

KQ2L12-16A • 16 12
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Suora supistusliitin KQ2R Tuotekoodi Liitäntäkoko [mm]
Putken ulko-Ø 

[mm]

KQ2R02-04A •
4

2

KQ2R23-04A •
3,2

KQ2R23-06A •
6

KQ2R04-06A •

4KQ2R04-08A • 8

KQ2R04-10A • 10

KQ2R06-04A • 4

6
KQ2R06-08A • 8

KQ2R06-10A • 10

KQ2R06-12A • 12

KQ2R08-10A • 10
8

KQ2R08-12A •
12

KQ2R10-12A •
10

KQ2R10-16A •
16

KQ2R12-16A • 12

Pistoliitin, Y-supistusliitin 
KQ2X

Tuotekoodi Liitäntäkoko [mm]
Putken ulko-Ø 

[mm]

KQ2X23-04A • 4 3,2

KQ2X04-06A • 6 4

KQ2X06-08A • 8 6

KQ2X08-10A • 10 8

KQ2X10-12A • 12 10

Pistoliitin, neliliitin, supistus 
KQ2XD

Tuotekoodi Liitäntäkoko [mm]
Putken ulko-Ø 

[mm]

KQ2XD04-06A • 6 4

KQ2XD06-08A • 8 6
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Suora liitin ulkokierteeseen 
KQ2F

Tuotekoodi, messinki
Tuotekoodi,  
niklattu messinki

M/G-kierre
Putken ulko-Ø 

[mm]

KQ2F23-M3A KQ2F23-M3N M3 x 0,5
3,2

KQ2F23-M5A KQ2F23-M5N • M5x0,8

KQ2F04-M3A KQ2F04-M3N • M3 x 0,5

4
KQ2F04-M5A KQ2F04-M5N • M5x0,8

KQ2F04-G01A • KQ2F04-G01N 1/8

KQ2F04-G02A • KQ2F04-G02N 1/4

KQ2F06-M5A • KQ2F06-M5N • M5x0,8

6
KQ2F06-G01A • KQ2F06-G01N 1/8

KQ2F06-G02A • KQ2F06-G02N 1/4

KQ2F06-G03A • KQ2F06-G03N 3/8

KQ2F08-G01A • KQ2F08-G01N 1/8

8KQ2F08-G02A • KQ2F08-G02N • 1/4

KQ2F08-G03A • KQ2F08-G03N 3/8

KQ2F10-G02A • KQ2F10-G02N 1/4
10

KQ2F10-G03A • KQ2F10-G03N 3/8

KQ2F12-G02A • KQ2F12-G02N 1/4

12KQ2F12-G03A • KQ2F12-G03N 3/8

KQ2F12-G04A • KQ2F12-G04N 1/2

KQ2F16-G03A • KQ2F16-G03N 3/8
16

KQ2F16-G04A • KQ2F16-G04N 1/2

Läpivientiliitin 
ulkokierteeseen KQ2E

Tuotekoodi, messinki
Tuotekoodi,  
niklattu messinki

G-kierre
Putken ulko-Ø 

[mm]
Läpiviennin M-kierre 

(ainevahv. maks. 7 mm)

KQ2E04-G01A • KQ2E04-G01N 1/8
4

M12x1

KQ2E04-G02A • KQ2E04-G02N 1/4 M12x1

KQ2E06-G01A • KQ2E06-G01N 1/8

6

M14x1

KQ2E06-G02A • KQ2E06-G02N 1/4 M14x1

KQ2E06-G03A • KQ2E06-G03N 3/8 M14x1

KQ2E08-G01A • KQ2E08-G01N 1/8

8

M16x1

KQ2E08-G02A • KQ2E08-G02N 1/4 M16x1

KQ2E08-G03A • KQ2E08-G03N 3/8 M16x1

KQ2E10-G02A • KQ2E10-G02N 1/4
10

M20x1

KQ2E10-G03A • KQ2E10-G03N
3/8

M20x1

KQ2E12-G03A • KQ2E12-G03N
12

M22x1

KQ2E12-G04A • KQ2E12-G04N 1/2 M22x1

KQ2E16-G03A • KQ2E16-G03N 3/8
16

M28x1,5

KQ2E16-G04A • KQ2E16-G04N 1/2 M28x1,5

Banjoliitin ulko- ja 
sisäkierteeseen KQ2VF

Tuotekoodi, messinki
Tuotekoodi,  
niklattu messinki

M-kierre
Putken ulko-Ø 

[mm]

KQ2VF04-M5A • KQ2VF04-M5N M5x0,8 4

KQ2VF06-M5A • KQ2VF06-M5N M5x0,8 6
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Banjoliitin Rc- 
ulkokierteeseen ja R- 
sisäkierteeseen KQ2VF

Tuotekoodi, messinki
Tuotekoodi,  
niklattu messinki

R/Rc-kierre
Putken ulko-Ø 

[mm]

KQ2VF04-01AS • KQ2VF04-01NS
1/8

4

KQ2VF06-01AS • KQ2VF06-01NS
6

KQ2VF06-02AS • KQ2VF06-02NS 1/4

KQ2VF08-01AS • KQ2VF08-01NS 1/8

8KQ2VF08-02AS • KQ2VF08-02NS • 1/4

KQ2VF08-03AS • KQ2VF08-03NS 3/8

KQ2VF10-02AS • KQ2VF10-02NS 1/4
10

KQ2VF10-03AS • KQ2VF10-03NS
3/8

KQ2VF12-03AS • KQ2VF12-03NS
12

KQ2VF12-04AS • KQ2VF12-04NS 1/2

Y-banjoliitin ulko- ja 
sisäkierteeseen KQ2ZF

Tuotekoodi, messinki
Tuotekoodi,  
niklattu messinki

M-kierre
Putken ulko-Ø 

[mm]

KQ2ZF04-M5A • KQ2ZF04-M5N M5x0,8 4

Y-banjoliitin Rc- 
ulkokierteeseen ja R- 
sisäkierteeseen KQ2ZF

Tuotekoodi, messinki
Tuotekoodi,  
niklattu messinki

R/Rc-kierre
Putken ulko-Ø 

[mm]

KQ2ZF04-01AS • KQ2ZF04-01NS
1/8

4

KQ2ZF06-01AS • KQ2ZF06-01NS
6

KQ2ZF06-02AS • KQ2ZF06-02NS 1/4

KQ2ZF08-01AS • KQ2ZF08-01NS 1/8
8

KQ2ZF08-02AS • KQ2ZF08-02NS
1/4

KQ2ZF10-02AS • KQ2ZF10-02NS
10

KQ2ZF10-03AS • KQ2ZF10-03NS
3/8

KQ2ZF12-03AS KQ2ZF12-03NS
12

KQ2ZF12-04AS • KQ2ZF12-04NS 1/2

Tulppa KQ2P Tuotekoodi Liitäntäkoko [mm]

KJP-02 2

KQ2P-23 • 3,2

KQ2P-04 • 4

KQ2P-06 • 6

KQ2P-08 • 8

KQ2P-10 • 10

KQ2P-12 • 12

KQ2P-16 • 16
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Putkensulkija KQ2C Tuotekoodi Putken ulko-Ø [mm]

KQ2C04-00A • ø4

KQ2C06-00A • ø6

KQ2C08-00A • ø8

KQ2C10-00A • ø10

KQ2C12-00A • ø12

KQ2C16-00A • ø16

Yhdistäjäkara samoille halkaisijoille KQ2N Tuotekoodi Putken ulko-Ø [mm]

KQ2N04-99 • ø4

KQ2N06-99 • ø6

KQ2N08-99 • ø8

KQ2N10-99 • ø10

KQ2N12-99 • ø12

KQ2N16-99 • ø16

Yhdistäjäkara eri halkaisijoille KQ2N Tuotekoodi
Putken ulko-Ø [mm]

ød øD

KQ2N04-06 • ø4 ø6

KQ2N06-08 • ø6 ø8

KQ2N08-10 • ø8 ø10

KQ2N10-12 • ø10 ø12

KQ2N12-16 • ø12 ø16

Adapteri (tiivisteellä) KQ2N
Tuotekoodi,
messinki

Tuotekoodi,
niklattu messinki

M-kierre Putken ulko-Ø [mm]

KQ2N04-M5A • KQ2N04-M5N
M5x0,8

ø4

KQ2N06-M5A • KQ2N06-M5N ø6

Adapteri (tiivistepasta) KQ2N
Tuotekoodi,
messinki

Tuotekoodi,
niklattu messinki

R-kierre Putken ulko-Ø [mm]

KQ2N04-01AS • KQ2N04-01NS
1/8

ø4

KQ2N06-01AS • KQ2N06-01NS •
ø6

KQ2N06-02AS • KQ2N06-02NS •
1/4

KQ2N08-02AS • KQ2N08-02NS
ø8

KQ2N08-03AS • KQ2N08-03NS
3/8

KQ2N10-03AS • KQ2N10-03NS ø10
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Metalliset pistoliittimet
KQB2

Sopivat putket

TU – polyuretaaniputki 

T – nylonputki 

TH – fluorimuoviputki (FEP)

TLM – fluorimuoviputki (PFA)

Hyödyt

- Pitkä käyttöikä nikkelipinnoitettujen messinkiosien 
ansiosta

- Monipuoliset käyttökohteet laajan väliaineen lämpötila-
alueen ja rasvattomuuden ansiosta

- Helppo käyttää ahtaissa paikoissa

Väliaine Ilma, vesi

Materiaali Nikkelipinnoitettu messinki ja ruostumaton teräs

Tiiviste Erikois-FKM

Käyttöpaine (min/maks.) -100 KPa ... 1 MPa (-1 ... 10 bar)

Käyttölämpötila -5 ... 150 °C

Voitelu Rasvaton

• Sopii suurille lämpötilanvaihteluille 
• Kestää korkeaa lämpötilaa
• Sekä alipaineelle että paineelle

Ruostumaton 
teräs 304.

Haponkestävä teräs 316.

FKM-kumi

Messinki

Kulmaliitin 
sisäkierteeseen

Suora liitin 
sisäkierteeseen

Suora liitin sisäkierteeseen KQB2H
Suora liitin sisäpuolisella kuusiokannalla, 
sisäkierteeseen KQB2S

Suora liitin sisäkierteeseen KQB2H

Tuotekoodi R ØD Tuotekoodi R ØD Tuotekoodi G ØD

KQB2H23-M5 • M5*

3,2

KQB2S23-M5 •
M5*

3,2 KQB2H04-G01 • G1/8
4

KQB2H23-01S R1/8 KQB2S04-M5 •
4

KQB2H04-G02 • G1/4

KQB2H23-02S R1/4 KQB2S04-01S R1/8 KQB2H06-G01 • G1/8

6KQB2H04-M5 • M5*

4

KQB2S06-M5 • M5*

6

KQB2H06-G02 • G1/4

KQB2H04-01S • R1/8 KQB2S06-01S • R1/8 KQB2H06-G03 • G3/8

KQB2H04-02S • R1/4 KQB2S06-02S R1/4 KQB2H08-G01 • G1/8

8KQB2H06-M5 • M5*

6

KQB2S08-01S • R1/8

8

KQB2H08-G02 • G1/4

KQB2H06-01S • R1/8 KQB2S08-02S • R1/4 KQB2H08-G03 • G3/8

KQB2H06-02S • R1/4 KQB2S08-03S R3/8 KQB2H10-G01 • G1/8

10
KQB2H06-03S R3/8 KQB2S10-01S R1/8

10

KQB2H10-G02 • G1/4

KQB2H08-01S • R1/8

8

KQB2S10-02S R1/4 KQB2H10-G03 • G3/8

KQB2H08-02S • R1/4 KQB2S10-03S R3/8 KQB2H10-G04 • G1/2

KQB2H08-03S • R3/8 KQB2S10-04S R1/2 KQB2H12-G02 • G1/4

12KQB2H10-01S • R1/8

10

KQB2S12-02S R1/4

12

KQB2H12-G03 • G3/8

KQB2H10-02S • R1/4 KQB2S12-03S R3/8 KQB2H12-G04 • G1/2

KQB2H10-03S • R3/8 KQB2S12-04S R1/2 KQB2H16-G03 • G3/8
16

KQB2H10-04S • R1/2 KQB2S16-03S R3/8
16

KQB2H16-G04 • G1/2

KQB2H12-02S • R1/4

12

KQB2S16-04S R1/2 * ruostumattomalla tiivisteellä

KQB2H12-03S • R3/8

KQB2H12-04S • R1/2

KQB2H16-03S R3/8
16

KQB2H16-04S • R1/2

* ruostumattomalla tiivisteellä

R

øD

R

øD

G

øD
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Suora liitin sisäpuolisella kuusiokannalla, 
sisäkierteeseen KQB2S

Tuotekoodi G ØD

KQB2S04-G01 •
G1/8

4

KQB2S06-G01 •
6

KQB2S06-G02 • G1/4

KQB2S08-G01 • G1/8

8KQB2S08-G02 • G1/4

KQB2S08-G03 • G3/8

KQB2S10-G01 • G1/8

10
KQB2S10-G02 • G1/4

KQB2S10-G03 • G3/8

KQB2S10-G04 • G1/2

KQB2S12-G02 • G1/4

12KQB2S12-G03 • G3/8

KQB2S12-G04 • G1/2

KQB2S16-G03 • G3/8
16

KQB2S16-G04 • G1/2

Suora liitin samoille 
putkihalkaisijoille KQB2H

Tuotekoodi ØD

KQB2H23-00 • 3,2

KQB2H04-00 • 4

KQB2H06-00 • 6

KQB2H08-00 • 8

KQB2H10-00 • 10

KQB2H12-00 • 12

KQB2H16-00 • 16

Kulmaliitin sisäkierteeseen KQB2L

øD

øD

Tuotekoodi R ØD

KQB2L23-M5 • M5*

3,2KQB2L23-01S R1/8

KQB2L23-02S R1/4

KQB2L04-M5 • M5*

4KQB2L04-01S • R1/8

KQB2L04-02S R1/4

KQB2L06-M5 • M5*

6
KQB2L06-01S • R1/8

KQB2L06-02S • R1/4

KQB2L06-03S • R3/8

KQB2L08-01S • R1/8

8KQB2L08-02S • R1/4

KQB2L08-03S • R3/8

KQB2L10-01S • R1/8

10
KQB2L10-02S • R1/4

KQB2L10-03S • R3/8

KQB2L10-04S • R1/2

KQB2L12-02S • R1/4

12KQB2L12-03S • R3/8

KQB2L12-04S • R1/2

KQB2L16-03S R3/8
16

KQB2L16-04S • R1/2

Suora liitin eri putkihalkaisijoille KQB2H

Tuotekoodi ød ØD

KQB2H23-04 • 3,2 4

KQB2H04-06 • 4 6

KQB2H06-08 • 6 8

KQB2H08-10 • 8 10

KQB2H10-12 • 10 12

KQB2H12-16 • 12 16

Kulmaliitin 
KQB2L

Tuotekoodi ØD

KQB2L23-00 • 3,2

KQB2L04-00 • 4

KQB2L06-00 • 6

KQB2L08-00 • 8

KQB2L10-00 • 10

KQB2L12-00 • 12

KQB2L16-00 • 16

Kulmaliitin sisäkierteeseen KQB2L

Tuotekoodi G ØD

KQB2L04-G01 • G1/8
4

KQB2L04-G02 • G1/4

KQB2L06-G01 • G1/8

6KQB2L06-G02 • G1/4

KQB2L06-G03 • G3/8

KQB2L08-G01 • G1/8

8KQB2L08-G02 • G1/4

KQB2L08-G03 • G3/8

KQB2L10-G01 • G1/8

10
KQB2L10-G02 • G1/4

KQB2L10-G03 • G3/8

KQB2L10-G04 • G1/2

KQB2L12-G02 • G1/4

12KQB2L12-G03 • G3/8

KQB2L12-G04 • G1/2

KQB2L16-G03 • G3/8
16

KQB2L16-G04 • G1/2

T-liitin KQB2T sisäkierteeseen

Tuotekoodi R ØD

KQB2T23-M5 • M5*

3,2KQB2T23-01S R1/8

KQB2T23-02S R1/4

KQB2T04-M5 • M5*

4KQB2T04-01S R1/8

KQB2T04-02S R1/4

KQB2T06-M5 • M5*

6
KQB2T06-01S R1/8

KQB2T06-02S • R1/4

KQB2T06-03S R3/8

KQB2T08-01S R1/8

8KQB2T08-02S • R1/4

KQB2T08-03S R3/8

KQB2T10-01S R1/8

10
KQB2T10-02S R1/4

KQB2T10-03S R3/8

KQB2T10-04S R1/2

KQB2T12-02S R1/4

12KQB2T12-03S R3/8

KQB2T12-04S R1/2

KQB2T16-03S R3/8
16

KQB2T16-04S R1/2

* tiivisteellä

Läpivientiliitin KQB2E

Tuotekoodi ØD

KQB2E23-00 • 3,2

KQB2E04-00 • 4

KQB2E06-00 • 6

KQB2E08-00 • 8

KQB2E10-00 • 10

KQB2E12-00 • 12

KQB2E16-00 • 16

G

øD

øD

øD

ød

øD

øD

øD

øD

øD

R

øD
øD

G

øD
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T-liitin KQB2T sisäkierteeseen

Tuotekoodi G ØD

KQB2T04-G01 • G1/8
4

KQB2T04-G02 • G1/4

KQB2T06-G01 • G1/8

6KQB2T06-G02 • G1/4

KQB2T06-G03 • G3/8

KQB2T08-G01 • G1/8

8KQB2T08-G02 • G1/4

KQB2T08-G03 • G3/8

KQB2T10-G01 • G1/8

10
KQB2T10-G02 • G1/4

KQB2T10-G03 • G3/8

KQB2T10-G04 • G1/2

KQB2T12-G02 • G1/4

12KQB2T12-G03 • G3/8

KQB2T12-G04 • G1/2

KQB2T16-G03 • G3/8
16

KQB2T16-G04 • G1/2

Pidennetty kulmaliitin KQB2W

Tuotekoodi R ØD

KQB2W23-M5 • M5*

3,2KQB2W23-01S R1/8

KQB2W23-02S R1/4

KQB2W04-M5 • M5*

4KQB2W04-01S R1/8

KQB2W04-02S R1/4

KQB2W06-M5 • M5*

6
KQB2W06-01S • R1/8

KQB2W06-02S • R1/4

KQB2W06-03S R3/8

KQB2W08-01S R1/8

8KQB2W08-02S R1/4

KQB2W08-03S R3/8

KQB2W10-02S R1/4

10KQB2W10-03S R3/8

KQB2W10-04S R1/2

KQB2W12-02S R1/4

12KQB2W12-03S R3/8

KQB2W12-04S R1/2

KQB2W16-03S R3/8
16

KQB2W16-04S R1/2

Pidennetty kulmaliitin KQB2W

Tuotekoodi G ØD

KQB2W04-G01 • G1/8
4

KQB2W04-G02 • G1/4

KQB2W06-G01 • G1/8

6KQB2W06-G02 • G1/4

KQB2W06-G03 • G3/8

KQB2W08-G01 • G1/8

8KQB2W08-G02 • G1/4

KQB2W08-G03 • G3/8

KQB2W10-G02 • G1/4

10KQB2W10-G03 • G3/8

KQB2W10-G04 • G1/2

KQB2W12-G02 • G1/4

12KQB2W12-G03 • G3/8

KQB2W12-G04 • G1/2

KQB2W16-G03 • G3/8
16

KQB2W16-G04 • G1/2

Läpivientiliitin KQB2E

Tuotekoodi Rc ØD 

KQB2E23-02 Rc1/4 3,2

KQB2E04-01 Rc1/8
4

KQB2E04-02 Rc1/4

KQB2E06-01 Rc1/8

6KQB2E06-02 Rc1/4

KQB2E06-03 Rc3/8

KQB2E08-01 Rc1/8

8KQB2E08-02 Rc1/4

KQB2E08-03 Rc3/8

KQB2E10-02 Rc1/4
10

KQB2E10-03 Rc3/8

KQB2E12-03 Rc3/8
12

KQB2E12-04 Rc1/2

KQB2E16-03 Rc3/8
16

KQB2E16-04 Rc1/2

Läpivientiliitin KQB2E

Tuotekoodi G  ØD

KQB2E04-G01 • G1/8
4

KQB2E04-G02 • G1/4

KQB2E06-G01 • G1/8

6KQB2E06-G02 • G1/4

KQB2E06-G03 • G3/8

KQB2E08-G01 • G1/8

8KQB2E08-G02 • G1/4

KQB2E08-G03 • G3/8

KQB2E10-G02 • G1/4
10

KQB2E10-G03 • G3/8

KQB2E12-G03 • G3/8
12

KQB2E12-G04 • G1/2

KQB2E16-G03 • G3/8
16

KQB2E16-G04 • G1/2

Suora liitin ulkokierteeseen KQB2F

Tuotekoodi Rc ØD

KQB2F23-01
Rc1/8

3,2

KQB2F04-01
4

KQB2F04-02 Rc1/4

KQB2F06-01 Rc1/8

6KQB2F06-02 Rc1/4

KQB2F06-03 Rc3/8

KQB2F08-01 Rc1/8

8KQB2F08-02 • Rc1/4

KQB2F08-03 • Rc3/8

KQB2F10-02 Rc1/4
10

KQB2F10-03 Rc3/8

KQB2F12-02 Rc1/4

12KQB2F12-03 Rc3/8

KQB2F12-04 Rc1/2

KQB2F16-03 Rc3/8
16

KQB2F16-04 Rc1/2

* tiivisteellä

G

øD
øD

R

øD

G

øD

Rc

øD
G

øD

Rc

øD
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Pistoliitin, supistusliitin 
KQB2R

ød

øD

Tuotekoodi ød ØD

KQB2R23-04 3,2 4

KQB2R04-06 • 4 6

KQB2R06-08 • 6 8

KQB2R08-10 • 8 10

KQB2R10-12 • 10 12

KQB2R12-16 12 16

Suora liitin ulkokierteeseen
KQB2F

G
øD

Tuotekoodi G ØD 

KQB2F04-G01 • G1/8
4

KQB2F04-G02 • G1/4

KQB2F06-G01 • G1/8

6KQB2F06-G02 • G1/4

KQB2F06-G03 • G3/8

KQB2F08-G01 • G1/8

8KQB2F08-G02 • G1/4

KQB2F08-G03 • G3/8

KQB2F10-G02 • G1/4
10

KQB2F10-G03 • G3/8

KQB2F12-G02 • G1/4

12KQB2F12-G03 • G3/8

KQB2F12-G04 • G1/2

KQB2F16-G03 • G3/8
16

KQB2F16-G04 • G1/2

Tulppa
KQB2P

Tuotekoodi  ØD

KQB2P-23 • 3,2

KQB2P-04 • 4

KQB2P-06 • 6

KQB2P-08 • 8

KQB2P-10 • 10

KQB2P-12 • 12

KQB2P-16 • 16

T-liitin samoille putkihalkaisijoille
KQB2T

øD

øD

øD

Tuotekoodi ØD 

KQB2T23-00 • 3,2

KQB2T04-00 • 4

KQB2T06-00 • 6

KQB2T08-00 • 8

KQB2T10-00 • 10

KQB2T12-00 • 12

KQB2T16-00 • 16

Y-liitin samoille putkihalkaisijoille
KQB2U

øD

øD
øD

Tuotekoodi ØD

KQB2U23-00 • 3,2

KQB2U04-00 • 4

KQB2U06-00 • 6

KQB2U08-00 • 8

KQB2U10-00 • 10

KQB2U12-00 • 12

KQB2U16-00 • 16

T-liitin eri putkihalkaisijoille
KQB2T

ød

ØD

ød

Tuotekoodi ød ØD 

KQB2T23-04 • 3,2 4

KQB2T04-06 • 4 6

KQB2T06-08 • 6 8

KQB2T08-10 • 8 10

KQB2T10-12 • 10 12

KQB2T12-16 • 12 16

Y-liitin eri putkihalkaisijoille 
KQB2U

øD

ød
ød

Tuotekoodi ød ØD

KQB2U23-04 3,2 4

KQB2U04-06 4 6

KQB2U06-08 6 8

KQB2U08-10 8 10

KQB2U10-12 10 12

KQB2U12-16 12 16

øD
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Pyörivät pistoliittimet
KS & KX

Väliaine Paineilma

Käyttölämpötila  0 ... 60 °C

Käyttöpaine (min/maks.) -100 Kpa (alipaine) ... 1 MPa (-1 ... 10 bar)

Kierrekoot Metrinen – M5 / M6; kartiomainen putkikierre – 1/8”- 1/2”

Putken ulko-Ø Ø4 Ø6 Ø8 Ø10 Ø12

Maksiminopeus, sarja KS 500 r/min 500 r/min 400 r/min 300 r/min 250 r/min

Maksiminopeus, sarja KX 1500 r/min 1200 r/min 1200 r/min 1000 r/min 1000 r/min

• Pyöriviin kohteisiin

• Pitkä käyttöikä

• Pienet kitkavoimat

Kasetti
putken kiertymisen 
estomekanismilla

Liukulaakeri

Pyörivä tiiviste

Tappi

Kuulalaa-
keri

Pidin

Pyörivä suora liitin KSH

Tuotekoodi Kierre Putken ulko-Ø

KSH04-M5 • M5

4KSH04-M6 • M6

KSH04-01S • R1/8

KSH06-M5 • M5

6
KSH06-M6 • M6

KSH06-01S • R1/8

KSH06-02S • R1/4

KSH08-01S • R1/8

8KSH08-02S • R1/4

KSH08-03S • R3/8

KSH10-02S • R1/4

10KSH10-03S • R3/8

KSH10-04S • R1/2

KSH12-03S • R3/8
12

KSH12-04S • R1/2

Pyörivä kulmaliitin KSL

Tuotekoodi Kierre Putken ulko-Ø

KSL04-M5 • M5

4KSL04-M6 • M6

KSL04-01S • R1/8

KSL06-M5 • M5

6
KSL06-M6 • M6

KSL06-01S • R1/8

KSL06-02S • R1/4

KSL08-01S • R1/8

8KSL08-02S • R1/4

KSL08-03S • R3/8

KSL10-02S • R1/4

10KSL10-03S • R3/8

KSL10-04S • R1/2

KSL12-03S • R3/8
12

KSL12-04S • R1/2

Pyörivä suora liitin KXH

Tuotekoodi Kierre Putken ulko-Ø

KXH04-M5 • M5

4KXH04-M6 • M6

KXH04-01S • R1/8

KXH06-M5 • M5

6
KXH06-M6 M6

KXH06-01S • R1/8

KXH06-02S • R1/4

KXH08-01S • R1/8

8KXH08-02S • R1/4

KXH08-03S R3/8

KXH10-02S R1/4

10KXH10-03S • R3/8

KXH10-04S R1/2

KXH12-03S R3/8
12

KXH12-04S • R1/2

Pyörivä kulmaliitin KXL

Tuotekoodi Kierre Putken ulko-Ø

KXL04-M5 • M5

4KXL04-M6 M6

KXL04-01S • R1/8

KXL06-M5 • M5

6
KXL06-M6 • M6

KXL06-01S • R1/8

KXL06-02S • R1/4

KXL08-01S • R1/8

8KXL08-02S • R1/4

KXL08-03S • R3/8

KXL10-02S • R1/4

10KXL10-03S • R3/8

KXL10-04S R1/2

KXL12-03S • R3/8
12

KXL12-04S • R1/2

R

øD

R øD
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Jakoliittimet
KM

Jakoliitin, kierreliitännät päissä ja 10 
lähtöliitäntää pistoliittimillä

Kierreliitännät

Tuotekoodi R ød

KM12-04-02-10 •
Rc1/4

4

KM12-06-02-10 • 6

KM12-08-03-10 • Rc3/8 8

Jakoliitin, pistoliitännät päissä ja 10 
lähtöliitäntää

Pistoliitännät

Tuotekoodi øD ød

KM11-04-08-10 • 8 4

KM11-06-10-10 • 10 6

KM11-08-12-10 • 12 8

Väliaine Paineilma, vesi

Käyttölämpötila  0 ... 60 °C

Käyttöpaine (min/maks.) -100 Kpa (alipaine) ... 1 MPa (-1 ... 10 bar)

Kierrekoot Metrinen – M5 / M6; kartiomainen putkikierre – 1/8”- 1/2”

Yhteensopivat putket Polyuretaani, nylon, pehmeä nylon (polyamidi), FEP, PFA

• Tilaa ja aikaa säästävä asennus

Jakoliitin, kierreliitännät päissä ja 6 
lähtöliitäntää pistoliittimillä

Kierreliitännät

Tuotekoodi R ød

KM12-04-02-6 •
Rc1/4

4

KM12-06-02-6 • 6

KM12-08-03-6 • Rc3/8 8

Jakoliitin, pistoliitännät päissä ja 6 
lähtöliitäntää

Pistoliitännät

Tuotekoodi øD ød

KM11-04-08-6 • 8 4

KM11-06-10-6 • 10 6

KM11-08-12-6 • 12 8

Jakoliitin, pistoliitännät päissä ja 3 
lähtöliitäntää

Tuotekoodi øD ød

KM13-04-06-3 • 6
4

KM13-04-08-3 •
8

KM13-06-08-3 •
6

KM13-06-10-3 •
10

KM13-08-10-3 • 8

ød

R

R ød

R

R

ØD

ØD ød

ØD ød

ØD

ØD ød

ØD
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Pienoisliittimet
M

Suora liitin, painettava

Tuotekoodi Kierre ØD 

M-3AU-2 • M3*
2

M-5AU-2 • M5*

M-3AU-4 • M3*
4

M-5AU-4 • M5*

M-5AU-6 • M5* 6

M-01AU-4 •
R1/8

4

M-01AU-6 • 6

* tiivisteellä

Kulmaliitin, kiinnitysmutteri

G

øD

Tuotekoodi Kierre ØD 

M-5HL-4 •
M5* 4

M-5HL-6 • 6

* tiivisteellä

Kaksoisnippa

G

G

Tuotekoodi Kierre Kierre

M-3N • M3* M3*

M-5N • M5* M5*

* tiivisteellä

Suora liitin, kiinnitysmutteri

øD

G

Tuotekoodi Kierre ØD 

M-5H-4 •
M5* 4

M-5H-6 • 6

M-01H-4 •
R1/8

4

M-01H-6 • 6

* tiivisteellä

Kulmaliitin, suunnattavissa 360°

G

G

Tuotekoodi Kierre Kierre

M-3UL • M3* M3

M-5UL • M5* M5

* tiivisteellä

Kaksoisnippa, säädettävä

G

G

Tuotekoodi Kierre Kierre

M-5UN • M5* M5*

* tiivisteellä

Kulmaliitin, painettava 360°

G

øD

Tuotekoodi Kierre ØD 

M-3ALU-2 • M3* 2

M-5ALHU-2 • M5* 2

M-3ALU-4 • M3*
4

M-5ALU-4 •
M5*

M-5ALU-6 • 6

* tiivisteellä

T-liitin, suunnattavissa 360°

G

G

G

Tuotekoodi Kierre Kierre

M-3UT • M3* M3

M-5UT • M5* M5

* tiivisteellä

Pitkä nippa

G

G

Tuotekoodi Kierre Kierre

M-5J • M5* M5

* tiivisteellä

Väliaine Ilma, (vesi ei pistoliittimille)

Materiaali Nikkelipinnoitettu messinki

Tiiviste Nylon, ruostumaton teräs: NBR, (M3:ssa PVC)

Maks. käyttöpaine 1 MPa (10 bar)

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C ilma (vesi 0 ... 40 °C) 

Kierre M3 • M5 • R1/8

• Kompakti rakenne 

øD

G
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Supistusliitin

ød

øD

Tuotekoodi ød ØD 

M-32R-2
2

3,2

M-04R-2 • 4

Supistusliitin pistoliittimelle

øD

ød

Tuotekoodi ød ØD 

M-32F-2
2

3,2

M-04F-2 • 4

Jakokappale

Rc

G

Tuotekoodi Rc Kierre

M-5M • Rc1/8” M5

Tiiviste

Tuotekoodi  Koko Paksuus

M-3G • M3 0,4

M-5G1 •
M5

0,5

M-5GH • 2

Supistusnippa

G

R1

Tuotekoodi Kierre R1

M-5B • M5 R1/8”

Läpivientiliitin

R1

G

Tuotekoodi Kierre R1

M-5E •
M5

M5

M-5ER • Rc1/8”

Tulppa

G

Tuotekoodi Kierre

M-3P • M3*

M-5P • M5*

* tiivisteellä
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Kaksoisnippa 101 – lieriökierre

Tuotekoodi
Kierre

a b

101_M5-M5 • M5 M5

101_M5-1/8 • M5 G1/8

101_1/8• G1/8 G1/8

101_1/8-1/4 • G1/8 G1/4

101_1/8-3/8 • G1/8 G3/8

101_1/4 • G1/4 G1/4

101_1/4-3/8 • G1/4 G3/8

101_1/4-1/2 • G1/4 G1/2

101_3/8 • G3/8 G3/8

101_3/8-1/2 • G3/8 G1/2

101_1/2 • G1/2 G1/2

Kaksoisnippa 102 – kartiokierre

Tuotekoodi
Kierre

a b

102_1/8 • R1/8 R1/8

102_1/8-1/4 • R1/8 R1/4

102_1/8-3/8 • R1/8 R3/8

102_1/8-1/2 • R1/8 R1/2

102_1/4 • R1/4 R1/4

102_1/4-3/8 • R1/4 R3/8

102_1/4-1/2 • R1/4 R1/2

102_3/8 • R3/8 R3/8

102_3/8-1/2 • R3/8 R1/2

102_1/2 • R1/2 R1/2

102_1/2-3/4 • R1/2 R3/4

102_3/4 • R3/4 R3/4

102_3/4-1 • R3/4 R1

102_1 • R1 R1

Putkiliittimet

Väliaine Ilma, öljy, vesi

Materiaali Messinki, niklattu messinki

Kierre M5–G1” lieriö, R1/8–R1" kartio

Maks. käyttöpaine 6 MPa (60 bar)

Max. käyttölämpötila 150 °C

Supistusnippa 104z – lieriökierre

Tuotekoodi
Kierre

a b

104_1/8-M5 • G1/8 M5

104_1/4-1/8 • G1/4 G1/8

104_3/8-1/8 • G3/8 G1/8

104_3/8-1/4 • G3/8 G1/4

104_1/2-1/8 • G1/2 G1/8

104_1/2-1/4 • G1/2 G1/4

104_1/2-3/8 • G1/2 G3/8

104_3/4-3/8 • G3/4 G3/8

104_3/4-1/2 • G3/4 G1/2

Muhvi 103 – lieriökierre
Tuotekoodi Kierre

103_M5 • M5

103_1/8 • G1/8

103_1/4 • G1/4

103_3/8 • G3/8

103_1/2 • G1/2

103_3/4 • G3/4

Supistusnippa 104 – kartiokierre 

Tuotekoodi
Kierre

a b

104_1/4-1/8 • R1/4 G1/8

104_3/8-1/8 • R3/8 G1/8

104_3/8-1/4 • R3/8 G1/4

104_1/2-1/8 • R1/2 G1/8

104_1/2-1/4 • R1/2 G1/4

104_1/2-3/8 • R1/2 G3/8

104_3/4-3/8 • R3/4 G3/8

104_3/4-1/2 • R3/4 G1/2

104_1-1/2 • R1 G1/2

104_1-06 • R1 G3/4

a

b

Kaksoisnippa 101

a

b

Kaksoisnippa 102

Muhvi 103

a

b
Supistusnippa 104

a

b
Supistusnippa 
104z
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Muunnosnippa 105 – kartiokierre

Tuotekoodi
Kierre

a b

105_1/8-1/8 • R1/8 G1/8

105_1/8-1/4 • R1/8 G1/4

105_1/8-3/8 • R1/8 G3/8

105_1/4-1/4 • R1/4 G1/4

105_1/4-3/8 • R1/4 G3/8

105_1/4-1/2 • R1/4 G1/2

105_3/8-3/8 • R3/8 G3/8

105_3/8-1/2 • R3/8 G1/2

105_1/2-1/2 • R1/2 G1/2

105_1/2-3/4 • R1/2 G3/4

Muunnosnippa 105z – lieriökierre

Tuotekoodi
Kierre

a b

105_M5-1/8 • M5 G1/8

105_1/8-1/8 • G1/8 G1/8

105_1/8-1/4 • G1/8 G1/4

105_1/8-3/8 • G1/8 G3/8

105_1/4-1/4 • G1/4 G1/4

105_1/4-3/8 • G1/4 G3/8

105_1/4-1/2 • G1/4 G1/2

105_3/8-3/8 • G3/8 G3/8

105_3/8-1/2 • G3/8 G1/2

105_1/2-1/2 • G1/2 G1/2

105_1/2-3/4 • G1/2 G3/4

105_3/4-1 • G3/4 G1

Muunnosnippa 106 – lieriökierre

Tuotekoodi
Kierre

a b

106_M5-1/8 • M5 G1/8

106_1/8-1/4 • G1/8 G1/4

106_1/8-3/8 • G1/8 G3/8

106_1/8-1/2 • G1/8 G1/2

106_1/4-3/8 • G1/4 G3/8

106_1/4-1/2 • G1/4 G1/2

106_3/8-1/2 • G3/8 G1/2

106_1/2-1 • G1/2 G1

106_3/4-1/2 • G3/4 G1/2

106_3/4-1 • G3/4 G1

Hattu 108

Tuotekoodi Kierre

108_1/8 • G1/8

108_1/4 • G1/4

108_3/8 • G3/8

108_1/2 • G1/2

Tulppa 107

Tulppa 107

Tuotekoodi Kierre

107_M5 • M5

107_1/8• G1/8

107_1/4 • G1/4

107_3/8 • G3/8

107_1/2 • G1/2

107_3/4 • G3/4

107_1 • G1

b

a

Muunnosnippa 
105

b

a

Muunnosnippa 
105z

b

a

Muunnosnippa 
106

Hattu 108

Tulppa 107_OR – O-rengas; kuusiokolo

Tuotekoodi Kierre

107_OR-1/8 • G1/8

107_OR-1/4 • G1/4

107_OR-3/8 • G3/8

107_OR-1/2 • G1/2

Tulppa 107_OR
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Ristiyhde 114 – sisäkierre 

Tuotekoodi Kierre

114_1/8 • G1/8

114_1/4 • G1/4

114_3/8 • G3/8

114_1/2 • G1/2

Kulmayhde 115 – ulko-ulko kartiokierre

Tuotekoodi
Kierre

a1 a2

115_1/8 • R1/8 R1/8

115_1/4-1/8 • R1/4 R1/8

115_1/4 • R1/4 R1/4

115_3/8 • R3/8 R3/8

115_1/2 • R1/2 R1/2

115_3/4 • R3/4 R3/4

115_1 • R1 R1

T-yhde 116 – ulko-ulko-ulko kartiokierre

Tuotekoodi Kierre

116_1/8 • R1/8

116_1/4 • R1/4

116_3/8 • R3/8

116_1/2 • R1/2

116_3/4 • R3/4

116_1 • R1

T-yhde 117 – ulko-sisä-ulko kartiokierre

Tuotekoodi 2x ulkokierre Sisäkierre

117_1/8 • R1/8 G1/8

117_1/4 • R1/4 G1/4

117_3/8 • R3/8 G3/8

117_1/2 • R1/2 G1/2

117_3/4 • R3/4 G3/4

117_1 • R1 G1

T-yhde 118 – ulko-ulko-sisä kartiokierre

Tuotekoodi 2x ulkokierre Sisäkierre

118_1/8 • R1/8 G1/8

118_1/4 • R1/4 G1/4

118_3/8 • R3/8 G3/8

118_1/2 • R1/2 G1/2

118_3/4 • R3/4 G3/4

118_1 • R1 G1

a2 a1

Kulmayhde 
110

T-yhde 111 T-yhde 112
T-yhde 113

T-yhde 111 – sisäkierre

Tuotekoodi Kierre

111_1/8 • G1/8

111_1/4 • G1/4

111_3/8 • G3/8

111_1/2 • G1/2

111_3/4 • G3/4

111_1 • G1

T-yhde 112 – sisä-ulko-sisäkierre

Tuotekoodi Ulkokierre 2x sisäkierre

112_1/8 • R1/8 G1/8

112_1/4 • R1/4 G1/4

112_3/8 • R3/8 G3/8

112_1/2 • R1/2 G1/2

112_3/4 • R3/4 G3/4

112_1 • R1 G1

T-yhde 113 – ulko-sisä-sisäkierre

Tuotekoodi Ulkokierre 2x sisäkierre

113_1/8 • R1/8 G1/8

113_1/4 • R1/4 G1/4

113_3/8 • R3/8 G3/8

113_1/2 • R1/2 G1/2

113_3/4 • R3/4 G3/4

113_1 • R1 G1

Kulmayhde 110 – sisä-ulkokierre

Tuotekoodi
Kierre

a1 a2

110_M5 • M5 M5

110_1/8• R1/8 G1/8

110_1/4 • R1/4 G1/8

110_1/4 • R1/4 G1/4

110_3/8 • R3/8 G3/8

110_1/2 • R1/2 G1/2

110_3/4 • R3/4 G3/4

110_1 • R1 G1

Ristiyhde 
114

T-yhde 116 T-yhde 117 T-yhde 118

a1
a2

Kulmayhde 
115

Kulmayhde 109 – sisä-sisäkierre

Tuotekoodi Kierre

109_1/8 • G1/8

109_1/4 • G1/4

109_3/8 • G3/8

109_1/2 • G1/2

109_3/4 • G3/4

109_1 • G1

Kulmayh-
de 109



4Liittimet, putket ja virtausventtiilit

• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 329

Li
it

ti
m

et
, p

ut
ke

t 
ja

 v
ir

ta
us

ve
nt

ti
ili

t

Putkinippa 119 Putkinippa 
119/z

Ristiyhde 119 – kartioulkokierre

Tuotekoodi Putken sisä-Ø Kierre

119_6-1/8 • 6 mm R1/8

119_6-1/4 • 6 mm R1/4

119_7-1/8 • 7 mm R1/8

119_7-1/4 • 7 mm R1/4

119_8-1/8 • 8 mm R1/8

119_8-1/4 • 8 mm R1/4

119_9-1/8 • 9 mm R1/8

119_9-1/4 • 9 mm R1/4

119_9-3/8 • 9 mm R3/8

119_9-1/2 • 9 mm R1/2

119_10-1/8 • 10 mm R1/8

119_10-1/4 • 10 mm R1/4

119_10-3/8 • 10 mm R3/8

119_10-1/2 • 10 mm R1/2

119_12-1/4 • 12 mm R1/4

119_12-3/8 • 12 mm R3/8

119_12-1/2 • 12 mm R1/2

119_14-3/8 • 14 mm R3/8

119_14-1/2 • 14 mm R1/2

119_16-3/8 • 16 mm R3/8

119_16-1/2 • 16 mm R1/2

119_17-1/2 • 17 mm R1/2

119_18-1/2 • 18 mm R1/2

Putkinippa 119/z – lieriöulkokierre

Tuotekoodi Putken sisä-Ø Kierre

119/z_7-1/8 • 7 mm G1/8

119/z_7-1/4 • 7 mm G1/4

119/z_8-1/8 • 8 mm G1/8

119/z_9-1/8 • 9 mm G1/8

119/z_9-1/4 • 9 mm G1/4

119/z_9-3/8 • 9 mm G3/8

119/z_12-1/4 • 12 mm G1/4

119/z_12-3/8 • 12 mm G3/8

119/z_12-1/2 • 12 mm G1/2

Ristiyhde 120 – 3x G-sisäkierre, 1x kartioulkokierre

Tuotekoodi 3x sisäkierre Ulkokierre

120_1/8 • G1/8 R1/8

120_1/4 • G1/4 R1/4

120_3/8 • G3/8 R3/8

120_1/2 • G1/2 R1/2

Putkinippa 122 – sisäkierre 

Tuotekoodi Putken sisä-Ø Kierre

122_6-1/8 • 6 G1/8

122_7-1/8 • 7 G1/8

122_7-1/4 • 7 G1/4

122_8-1/4 • 8 G1/4

122_9-1/4 • 9 G1/4

122_10-3/8 • 10 G3/8

122_12-3/8 • 12 G3/8

122_12-1/2 • 12 G1/2

Korotusnippa 123 – lieriöulkokierre

Tuotekoodi
Kierre

Korotus
a a1

123_1/8X22MM • G1/8 G1/8 22 mm

123_1/8X42MM • G1/8 G1/8 42 mm

123_1/4X35MM • G1/4 G1/4 35 mm

123_1/4X51MM • G1/4 G1/4 51 mm

Jakokappale 124

Tuotekoodi Kierre

124_1/8 • G1/8

124_1/4 • G1/4

124_3/8 • G3/8

124_1/2 • G1/2

Ristiyhde 120

Putkinippa 
122

Jakokappale 
124

a

a1

Korotusnippa 
123
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Y-yhde 125 Y-yhde 126

Läpivientiliitin 127 Ristiyhde 128

Y-yhde 125 – ulko-sisä-sisä kartiokierre

Tuotekoodi Kierre

125_1/8 • 1/8

125_1/4 • 1/4

125_3/8 • 3/8

125_1/2 • 1/2

Y-yhde 126 – sisäkierre

Tuotekoodi Kierre

126_1/8 • G1/8

126_1/4 • G1/4

126_3/8 • G3/8

126_1/2 • G1/2

Läpivientiliitin 127 

Tuotekoodi Kierre

127_M5-M10X1_IG-AG • M5

127_1/8IG-M16X1,5 • G1/8

127_1/4IG-M20X1,5AG • G1/4

127_G3/8-M26X1,5_IG-AG • G3/8

127_G1/2-M28X1,5_IG-AG • G1/2

Ristiyhde 128 – kartioulkokierre

Tuotekoodi Kierre

128_1/8 • G1/8

128_1/4 • G1/4

128_3/8 • G3/8

128_1/2 • G1/2

Tiiviste 411 – lieriöulkokierre

Tuotekoodi Kierre

411_M5 • M5 PVC

411_1/8 • G1/8 PVC

411_1/4 • G1/4 PVC

411_3/8 • G3/8 PVC

411_1/2 • G1/2 PVC

411_3/4 • G3/4 PVC

Tiiviste 411
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Sulkeutuvat pistoliittimet
KC

Venttiili
Kiinnitin

O-rengas

Vapautus- 
painike

Ohjain

Holkki

Tappi

O-rengas

Istukka

Pysäytin 

Jousi

Tiivistepasta

Ennen putken kiinnitystä

Putki

Putken kiinnityksen jälkeen

Suora liitin sisäkierteeseen KCH

Tuotekoodi R ØD 

KCH04-M5 • M5*
4

KCH04-01S • R1/8

KCH06-M5 • M5*

6KCH06-01S • R1/8

KCH06-02S • R1/4

KCH08-01S • R1/8

8KCH08-02S • R1/4

KCH08-03S • R3/8

KCH10-02S • R1/4
10

KCH10-03S • R3/8

KCH12-03S • R3/8
12

KCH12-04S • R1/2

* tiivisteellä 

Y-liitin samoille putkihalkaisijoille KCU

Tuotekoodi ØD ØD

KCU04-00 • 4 4

KCU06-00 • 6 6

KCU08-00 • 8 8

KCU10-00 10 10

KCU12-00 • 12 12

Kulmaliitin sisäkierteeseen KCL

Tuotekoodi R ØD 

KCL04-M5 • M5*
4

KCL04-01S • R1/8

KCL06-M5 • M5*

6KCL06-01S • R1/8

KCL06-02S • R1/4

KCL08-01S • R1/8

8KCL08-02S • R1/4

KCL08-03S • R3/8

KCL10-02S • R1/4
10

KCL10-03S • R3/8

KCL12-03S R3/8
12

KCL12-04S • R1/2

* tiivisteellä

Adapteri takaiskuventtiilillä KCJ

Tuotekoodi ØD ØD

KCJ04-99 • 4 4

KCJ06-99 • 6 6

KCJ08-99 • 8 8

KCJ10-99 • 10 10

KCJ12-99 • 12 12

T-liitin samoille putkihalkaisijoille KCT

Tuotekoodi ØD

KCT04-00 • 4

KCT06-00 • 6

KCT08-00 • 8

KCT10-00 • 10

KCT12-00 • 12

Läpivientiliitin KCE

Tuotekoodi ØD ØD

KCE04-00 • 4 4

KCE06-00 • 6 6

KCE08-00 • 8 8

KCE10-00 • 10 10

KCE12-00 • 12 12

Läpivientiliitin KCE

Tuotekoodi Rc ØD

KCE04-02 •
Rc1/4

4

KCE06-02 • 6

KCE08-03 •

Rc3/8

8

KCE10-03 • 10

KCE12-03 • 12

Suora liitin samoille putkihalkaisijoille KCH

Tuotekoodi ØD ØD

KCH04-00 • 4 4

KCH06-00 • 6 6

KCH08-00 • 8 8

KCH10-00 • 10 10

KCH12-00 • 12 12

Väliaine Ilma

Materiaali Nikkelipinnoitettu messinki, POM

Tiiviste Ruostumaton teräs, NBR 

Maks. käyttöpaine 1 MPa (10 bar)

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C 

Putken ulko-Ø ø4 • 6 • 8 • 10 • 12 mm

Kierre M5 • R1/8 • 1/4 • 3/8 • 1/2

• Estää ilman vuotamisen, kun putki irrotetaan.

R

øD

øDR

øD

øD

øD

øD

øD

øD øD

øD

øD

øD

Rc

øD

øD
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Pikaliittimet
KK

Sisäkierteeseen Tuotekoodi Kierre Koko

KK2P-M5M • M5
M5

KK2P-01MS • R1/8

KK3P-01MS • R1/8

1/8KK3P-02MS  • R1/4 

KK3P-03MS R3/8

KK4P-01MS • R1/8

1/4
KK4P-02MS • R1/4

KK4P-03MS • R3/8

KK4P-04MS • R1/2

KK6P-03MS • R3/8

1/2KK6P-04MS • R1/2

KK6P-06MS • R3/4

Ulkokierteeseen Tuotekoodi Kierre Koko

KK2P-M5F • M5 M5

KK3P-01F • Rc1/8

1/8KK3P-02F • Rc1/4 

KK3P-03F Rc3/8

KK4P-02F • Rc1/4
1/4

KK4P-03F •
Rc3/8

KK6P-03F •
1/2

KK6P-04F • Rc1/2

Suora pistoliitin Tuotekoodi
Putken 

ulko-Ø [mm]
Koko

KK2P-23H • 3,2

M5KK2P-04H • 4

KK2P-06H • 6

KK3P-04H • 4

1/8
KK3P-06H • 6

KK3P-08H • 8

KK3P-10H • 10

KK4P-06H • 6

1/4
KK4P-08H • 8

KK4P-10H • 10

KK4P-12H •
12

KK6P-12H •
1/2

KK6P-16H • 16

Sisäkierteeseen Tuotekoodi Kierre Koko

KK2S-M5M • M5
M5

KK2S-01MS • R1/8

KK3S-01MS • R1/8

1/8KK3S-02MS  • R1/4 

KK3S-03MS R3/8

KK4S-01MS • R1/8

1/4
KK4S-02MS • R1/4

KK4S-03MS • R3/8

KK4S-04MS • R1/2

KK6S-03MS • R3/8

1/2KK6S-04MS • R1/2

KK6S-06MS • R3/4

Ulkokierteeseen Tuotekoodi Kierre Koko

KK2S-M5F • M5 M5

KK3S-01F • Rc1/8

1/8KK3S-02F • Rc1/4 

KK3S-03F Rc3/8

KK4S-02F • Rc1/4
1/4

KK4S-03F •
Rc3/8

KK6S-03F •
1/2

KK6S-04F • Rc1/2

Suora pistoliitin Tuotekoodi
Putken 

ulko-Ø [mm]
Koko

KK2S-23H • 3,2

M5KK2S-04H • 4

KK2S-06H • 6

KK3S-04H • 4

1/8
KK3S-06H • 6

KK3S-08H • 8

KK3S-10H • 10

KK4S-06H • 6

1/4
KK4S-08H • 8

KK4S-10H • 10

KK4S-12H •
12

KK6S-12H •
1/2

KK6S-16H • 16

Väliaine Ilma, vesi

Materiaali Nikkelipinnoitettu messinki

Käyttöpaine
KK2: -100 kPa ... 1 MPa
KK3: -90 kPa ... 1 MPa KK4/6: 0–1 MPa

Käyttölämpötila
-5 ... 60 °C, ilma
5 ... 40 °C, vesi

• Suuri tehollinen poikkipinta-ala.
• Lukkorengas: iskuja vaimentava PBT.

Uros (P) Naaras (S)
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L-pistoliitin Tuotekoodi
Putken 

ulko-Ø [mm]
Koko

KK2P-23L • 3,2

M5KK2P-04L • 4

KK2P-06L • 6

KK3P-04L • 4

1/8
KK3P-06L • 6

KK3P-08L • 8

KK3P-10L • 10

KK4P-06L • 6

1/4
KK4P-08L • 8

KK4P-10L • 10

KK4P-12L •
12

KK6P-12L •
1/2

KK6P-16L • 16

L-pistoliitin Tuotekoodi
Putken 

ulko-Ø [mm]
Koko

KK2S-23L • 3,2

M5KK2S-04L • 4

KK2S-06L • 6

KK3S-04L • 4

1/8
KK3S-06L • 6

KK3S-08L • 8

KK3S-10L • 10

KK4S-06L • 6

1/4
KK4S-08L • 8

KK4S-10L • 10

KK4S-12L •
12

KK6S-12L •
1/2

KK6S-16L • 16

Väliaine Ilma, vesi

Materiaali Nikkelipinnoitettu messinki

Käyttöpaine
KK2: -100 kPa ... 1 MPa
KK3: -90 kPa ... 1 MPa KK4/6: 0–1 MPa

Käyttölämpötila
-5 ... 60 °C, ilma
5 ... 40 °C, vesi

• Suuri tehollinen poikkipinta-ala.
• Lukkorengas: iskuja vaimentava PBT.
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Pikaliittimet
KK130

Sisäkierteeseen Tuotekoodi R

KK130P-01MS • R1/8

KK130P-02MS • R1/4

KK130P-03MS • R3/8

KK130P-04MS • R1/2

Sisäkierteeseen Tuotekoodi R

KK130S-01MS • R1/8

KK130S-02MS • R1/4

KK130S-03MS • R3/8

KK130S-04MS • R1/2

Ulkokierteeseen Tuotekoodi Rc

KK130P-01F • Rc1/8

KK130P-02F • Rc1/4

KK130P-03F • Rc3/8

KK130P-04F • Rc1/2

Ulkokierteeseen Tuotekoodi Rc

KK130S-01F • Rc1/8

KK130S-02F • Rc1/4

KK130S-03F • Rc3/8

KK130S-04F • Rc1/2

Painettava liitin 
(kumiletkulle)

Tuotekoodi Letkun sisä-Ø

KK130P-07B 6 (1/4)

KK130P-09B • 8 (1/4)

KK130P-11B • 9 (3/8)

KK130P-13B 12 (1/2)

Painettava liitin 
(kumiletkulle)

Tuotekoodi Letkun sisä-Ø

KK130S-07B 6 (1/4)

KK130S-09B 8 (1/4)

KK130S-11B • 9 (3/8)

KK130S-13B • 12 (1/2)

Lukkomutterilla (vahvis-
tetulle uretaaniputkelle)

Tuotekoodi
Putken Ø [mm]

sisä/ulko

KK130P-50N 5/8

KK130P-60N 6/9

KK130P-65N 6,5/10

KK130P-80N 8/12

KK130P-85N 8,5/12,5

KK130P-110N 11/16

Lukkomutterilla (vahvis-
tetulle uretaaniputkelle)

Tuotekoodi
Putken Ø [mm]

sisä/ulko

KK130S-50N 5/8

KK130S-60N 6/9

KK130S-65N 6,5/10

KK130S-80N 8/12

KK130S-85N 8,5/12,5

KK130S-110N 11/16

Pistoliiittimellä Tuotekoodi Putken ulko-Ø 
[mm]

KK130P-06H • 6

KK130P-08H • 8

KK130P-10H • 10

KK130P-12H • 12

Pistoliiittimellä Tuotekoodi Putken ulko-Ø 
[mm]

KK130S-06H • 6

KK130S-08H • 8

KK130S-10H • 10

KK130S-12H • 12

Uros (P) Naaras (S)

Väliaine Ilma

Materiaali Nikkelipinnoitettu messinki

Käyttöpaine
Pistoliittimet 0–1,0 MPa (0–10 bar)
Kokometalliset 0–1,5 MPa (0–15 bar)

Käyttölämpötila
Pistoliittimet -5 ... 60 °C
Kokometalliset -20 ... 80 °C

• Säästää energiaa ja kustannuksia vähentämällä painehäviöitä.
• Kevyt ja kompakti.
• Suuri lujuus. Ulkoiset osat terästä.
• Helppo liittää ja irrottaa: Kevyempi kytkentävoima.
• Vapautuksen lukitusmekanismi saatavana erikoistuotteena.



4Liittimet, putket ja virtausventtiilit

• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 335

Li
it

ti
m

et
, p

ut
ke

t 
ja

 v
ir

ta
us

ve
nt

ti
ili

t

Pikaliittimet
KKA

Sisäkierteeseen Tuotekoodi Kierre

KKA3P-01M-1 • R1/8

KKA4P-02M-1 • R1/4

KKA6P-04M-1 R1/2

Sisäkierteeseen Tuotekoodi Kierre

KKA3P-01M • R1/8

KKA4P-02M • R1/4

KKA6P-04M • R1/2

KKA7P-06M R3/4

KKA8P-10M R1

KKA9P-12M R1 1/4

Ulkokierteeseen Tuotekoodi Kierre

KKA3P-01F • Rc1/8

KKA4P-02F • Rc1/4

KKA6P-04F • Rc1/2

KKA7P-06F Rc3/4

KKA8P-10F Rc1

KKA9P-12F Rc1 1/4

Sisäkierteeseen Tuotekoodi Kierre

KKA3S-01M • R1/8

KKA4S-02M • R1/4

KKA6S-04M • R1/2

KKA7S-06M R3/4

KKA8S-10M R1

KKA9S-12M R1 1/4

Sisäkierteeseen Tuotekoodi Kierre

KKA3S-01F • Rc1/8

KKA4S-02F • Rc1/4

KKA6S-04F • Rc1/2

KKA7S-06F Rc3/4

KKA8S-10F Rc1

KKA9S-12F Rc1 1/4

Ulkokierteeseen Tuotekoodi Kierre

KKA3P-01F-1 • Rc1/8

KKA4P-02F-1 • Rc1/4

KKA6P-04F-1 Rc1/2

Sisäkierteeseen Tuotekoodi Kierre

KKA3S-01M-1 • R1/8

KKA4S-02M-1 • R1/4

KKA6S-04M-1 R1/2

Sisäkierteeseen Tuotekoodi Kierre

KKA3S-01F-1 • Rc1/8

KKA4S-02F-1 • Rc1/4

KKA6S-04F-1 Rc1/2

Uros, ilman 
vastaventtiiliä

Uros, vastaventtiilillä

Naaras, ilman 
vastaventtiiliä

Naaras, vastaventtiilillä

Väliaine Ilma, vesi

Materiaali Ruostumaton teräs 304, FKM

Käyttöpaine 0 ... 1 MPa (KKA3: -100 kPa ... 1 MPa)

Käyttölämpötila -5 ... 150 °C

• Ruostumaton teräs 304 ja FKM-tiivisteet sopivat moniin sovelluksiin
• Sekä Uros- että naarasliittimet saatavana myös vastaventtiilillä varustettuna
• Rasvaton valmistusprosessi
• KKA3P sopii malliin KKA3S; KKA4P sopii mallliin KKA4S jne.

Huomaa: Yleisimmissä paineilmapiireissä käytetään syöttöpuolella vastaventtiilillä varustettua naarasliitintä ja Urosliitintä ilman vastaventtiiliä, 
mutta esimerkiksi nestepiireissä vastaventtiili voi olla tarpeen myös Urospuolella.
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Kulmikas moniliitin
KDM

Kulmikas moniliitin, 10 tai 20 liitäntää

Tuotekoodi  ØD
Liitäntäputkien 

määrä

KDM10-23 • 3,2

10
KDM10-04 • 4

KDM10-06 • 6

KDM10-08 • 8

KDM20-23 3,2

20
KDM20-04 • 4

KDM20-06 • 6

KDM20-08 • 8

Pyöreä moniliitin
DMK

Tuotekoodi Liitäntäputkien 
määrä

Suojuksen tuotekoodi 
(valinnainen)Moniliitin Vain Urospuoli Vain naaraspuoli

DMK6-23 DMK6P-23 • DMK6S-23
6 DMK-C-6 •

DMK6-04 • DMK6P-04 • DMK6S-04 •

DMK12-23 DMK12P-23 DMK12S-23
12 DMK-C-12 •

DMK12-04 • DMK12P-04 • DMK12S-04 •

Väliaine Paineilma

Käyttölämpötila  -5 ... 60 °C

Käyttöpaine (min/maks.) 0–1 MPa (0–10 bar)

Putkikoko 3,2 tai 4 mm

Yhteensopivat putket Polyuretaani, nylon, pehmeä nylon (polyamidi)

• Ohjauskaappien, konemoduulien jne. nopeaan kytkentään.
• 6 tai 12 liitäntää

Väliaine Paineilma

Käyttölämpötila  -5 ... 60 °C

Käyttöpaine (min/maks.) -100 Kpa (alipaine) ... 1 MPa (-1 ... 10 bar)

Putkikoko 4, 6 ja/tai 8 mm

Yhteensopivat putket Polyuretaani, nylon, pehmeä nylon (polyamidi), FEP, PFA

• Ohjauskaappien, konemoduulien jne. nopeaan kytkentään.
• 10 tai 20 liitäntää
• Mahdollistaa eri liitäntäkokojen käytön samassa liittimessä
• Virhekytkennät on estetty

Eri putkikokojen yhdistämiseen samaan liittimeen käytetään näitä 
liittimiä

Liitinosa, Uros

Tuotekoodi Putkikoko

KDMP-04 • 4

KDMP-06 • 6

KDMP-08 • 8

Liitinosa, naaras, sis. tiivisteen

Tuotekoodi Putkikoko

KDMS-04 • 4

KDMS-06 • 6

KDMS-08 • 8

øD
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Liekinkestävät pistoliittimet, standardi UL 94 
luokka V-0
KR

Suora liitin sisäkierteeseen 
KRH

Tuotekoodi R ØD 

KRH06-01S • 1/8

6KRH06-02S • 1/4

KRH06-03S • 3/8

KRH08-01S • 1/8

8KRH08-02S • 1/4

KRH08-03S • 3/8

KRH10-01S • 1/8

10
KRH10-02S • 1/4

KRH10-03S • 3/8

KRH10-04S • 1/2

KRH12-02S • 1/4

12KRH12-03S • 3/8

KRH12-04S • 1/2

Toimitetaan ilman suojuksia

Kulmaliitin sisäkierteeseen 
KRL

R
øD

Tuotekoodi R  ØD

KRL06-01S • 1/8

6KRL06-02S • 1/4

KRL06-03S • 3/8

KRL08-01S • 1/8

8KRL08-02S • 1/4

KRL08-03S • 3/8

KRL10-01S • 1/8

10
KRL10-02S • 1/4

KRL10-03S • 3/8

KRL10-04S • 1/2

KRL12-02S • 1/4

12KRL12-03S • 3/8

KRL12-04S • 1/2

Toimitetaan ilman suojuksia

T-liitin samoille putkihalkaisijoille 
KRT

Tuotekoodi ØD 

KRT06-00 • 6

KRT08-00 • 8

KRT10-00 • 10

KRT12-00 • 12

Toimitetaan ilman suojuksia

Suojus

Tuotekoodi
Putken 
ulko-Ø 
[mm]

KR-06C • 6

KR-08C • 8

KR-10C • 10

KR-12C • 12

Ohjain

Istukka

Tiiviste

Vapautus-
painike

Putki

Runko

O-rengas

Tappi

Holkki

Suojus

Väliaine Ilma, vesi

Materiaali Nikkelipinnoitettu messinki, PBT

Suurin käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

UL 94 -paloluokka V0

Käyttölämpötila
-5 ... 60 °C, ilma
0 ... 40 °C, vesi

• Liekinkestävät pistoliittimet ovat ihanteellisia esimerkiksi hitsaus- tai vastaaviin sovelluksiin.
• Suojukset tilattava erikseen.

R

øD øD

øD øD
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Antistaattiset liittimet
KA

Tiiviste
Istukka

Kaulus
Ohjain

Putki
Vapautuspainike
(musta)

Runko
O-rengas

Tappi

Tiiviste
Uni-kierre

Suora liitin 
sisäkierteeseen
KAH

Tuotekoodi Kierre
Putken 
ulko-Ø 
[mm]

M5. M6

UNI-kierre

KAH23-M5 • M5x0,8

3,2KAH23-M6 M6x1

KAH23-U01 Uni1/8

KAH04-M5 • M5x0,8

4
KAH04-M6 M6x1

KAH04-U01 • Uni1/8

KAH04-U02 Uni1/4

KAH06-M5 • M5x0,8

6

KAH06-M6 M6x1

KAH06-U01 • Uni1/8

KAH06-U02 • Uni1/4

KAH06-U03 Uni3/8

KAH08-U01 • Uni1/8

8KAH08-U02 • Uni1/4

KAH08-U03 Uni3/8

KAH10-U01 Uni1/8

10
KAH10-U02  • Uni1/4

KAH10-U03 Uni3/8

KAH10-U04 Uni1/2

KAH12-U02 • Uni1/4

12KAH12-U03 • Uni3/8

KAH12-U04 • Uni1/2

Suora liitin eri 
putkihalkaisijoille
KAH

Tuotekoodi
Putken ulko-Ø [mm]

ød øD

øDød

KAH23-04 3,2 4

KAH04-06 • 4 6

KAH06-08 • 6 8

KAH08-10 8 10

KAH10-12 10 12

T-liitin 
sisäkierteeseen
KAT

Tuotekoodi Kierre
Putken 
ulko-Ø 
[mm]

M5. M6

UNI-kierre

KAT23-M5 M5x0,8

3,2KAT23-M6 M6x1

KAT23-U01 Uni1/8

KAT04-M5 M5x0,8

4
KAT04-M6 M6x1

KAT04-U01 Uni1/8

KAT04-U02 Uni1/4

KAT06-M5 M5x0,8

6

KAT06-M6 M6x1

KAT06-U01 Uni1/8

KAT06-U02 Uni1/4

KAT06-U03 Uni3/8

KAT08-U01 Uni1/8

8KAT08-U02 Uni1/4

KAT08-U03 Uni3/8

KAT10-U01 Uni1/8

10
KAT10-U02 Uni1/4

KAT10-U03 Uni3/8

KAT10-U04 Uni1/2

KAT12-U02 Uni1/4

12KAT12-U03 Uni3/8

KAT12-U04 Uni1/2

Suora liitin samoille 
putkihalkaisijoille
KAH

Tuotekoodi
Putken 
ulko-Ø 
[mm]

KAH23-00 3,2

KAH04-00 • 4

KAH06-00 • 6

KAH08-00 • 8

KAH10-00 10

KAH12-00 12

Väliaine Ilma

Materiaali Nikkelipinnoitettu messinki, PBT

Käyttöpaine -0,1 ... 1,0 MPa (-1 ... 10 bar) 

Pintavastus 104–107 Ω

Käyttölämpötila 0 ... 40 °C 

Putken ulkohalkaisija ø3,2 • 4 • 6 • 8 • 10 • 12 mm 

Kierre M5 • M6 • Uni1/8 • 1/4 • 3/8 • 1/2

• Liekinkestävä (standardin UL 94 luokka V-0)
• Voidaan käyttää kuparittomissa sovelluksissa
•  Sopii antistaattiselle pehmeälle nylonille tai  

antistaattiselle polyuretaanille
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M5. M6

UNI-kierre

M5. M6

UNI-kierre

M5. M6

UNI-kierre
Supistusliitin 
pistoliittimelle
KAR

Tuotekoodi Liitäntäkoko
Putken 
ulko-Ø 
[mm]

KAR23-04 4 3,2

KAR04-06 • 6

4KAR04-08 8

KAR04-10 10

KAR06-08 8

6KAR06-10 10

KAR06-12 12

KAR08-10 10
8

KAR08-12
12

KAR10-12 10

Kulmaliitin 
sisäkierteeseen
KAL

Tuotekoodi Liitäntäkierre
Putken 
ulko-Ø 
[mm]

KAL23-M5 • M5x0,8

3,2KAL23-M6 M6x1

KAL23-U01 Uni1/8

KAL04-M5 • M5x0,8

4
KAL04-M6 M6x1

KAL04-U01 • Uni1/8

KAL04-U02 • Uni1/4

KAL06-M5 • M5x0,8

6

KAL06-M6 M6x1

KAL06-U01 • Uni1/8

KAL06-U02 • Uni1/4

KAL06-U03 Uni3/8

KAL08-U01 • Uni1/8

8KAL08-U02 • Uni1/4

KAL08-U03 • Uni3/8

KAL10-U01 Uni1/8

10
KAL10-U02 Uni1/4

KAL10-U03 Uni3/8

KAL10-U04 Uni1/2

KAL12-U02 Uni1/4

12KAL12-U03 Uni3/8

KAL12-U04 Uni1/2

T-liitin 
sisäkierteeseen
KAY

Tuotekoodi Liitäntäkierre
Putken 
ulko-Ø 
[mm]

KAY23-M5 M5x0,8

3,2KAY23-M6 M6x1

KAY23-U01 Uni1/8

KAY04-M5 M5x0,8

4
KAY04-M6 M6x1

KAY04-U01 Uni1/8

KAY04-U02 Uni1/4

KAY06-M5 M5x0,8

6

KAY06-M6 M6x1

KAY06-U01 Uni1/8

KAY06-U02 Uni1/4

KAY06-U03 Uni3/8

KAY08-U01 Uni1/8

8KAY08-U02 Uni1/4

KAY08-U03 Uni3/8

KAY10-U01 Uni1/8

10
KAY10-U02 Uni1/4

KAY10-U03 Uni3/8

KAY10-U04 Uni1/2

KAY12-U02 Uni1/4

12KAY12-U03 Uni3/8

KAY12-U04 Uni1/2

Y-liitin samoille 
putkihalkaisijoille
KAU

Tuotekoodi Liitäntäkierre
Putken 
ulko-Ø 
[mm]

KAU23-M5 M5x0,8

3,2KAU23-M6 M6x1

KAU23-U01 Uni1/8

KAU04-M5 M5x0,8

4
KAU04-M6 M6x1

KAU04-U01 Uni1/8

KAU04-U02 Uni1/4

KAU06-M5 M5x0,8

6

KAU06-M6 M6x1

KAU06-U01 Uni1/8

KAU06-U02 Uni1/4

KAU06-U03 Uni3/8

KAU08-U01 Uni1/8

8KAU08-U02 Uni1/4

KAU08-U03 Uni3/8

KAU10-U01 Uni1/8

10
KAU10-U02 Uni1/4

KAU10-U03 Uni3/8

KAU10-U04 Uni1/2

KAU12-U02 Uni1/4

12KAU12-U03 Uni3/8

KAU12-U04 Uni1/2

T-liitin
KAT

Tuotekoodi
Putken 
ulko-Ø 
[mm]

KAT23-00 3,2

KAT04-00 • 4

KAT06-00 • 6

KAT08-00 • 8

KAT10-00 10

KAT12-00 12

Y-liitin samoille 
putkihalkaisijoille
KAU

Tuotekoodi
Putken 
ulko-Ø 
[mm]

KAU23-00 3,2

KAU04-00 • 4

KAU06-00 • 6

KAU08-00 8

KAU10-00 10

KAU12-00 12

Kulmaliitin
KAL

Tuotekoodi
Putken 
ulko-Ø 
[mm]

KAL23-00 3,2

KAL04-00 4

KAL06-00 6

KAL08-00 8

KAL10-00 10

KAL12-00 12
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Tiivisteet
(FKM)

Haponkestävä 
teräs 316

Haponkestävä 
teräs 316

Haponkestävä teräs 316Ruostumaton teräs 
304.

Kulmaliitin 
sisäkierteeseen

Suora liitin 
sisäkierteeseen

Pistoliittimet ruostumatonta terästä 316
KQG2

Sopiva putki

TU – polyuretaaniputki

T – nylonputki

TH – fluorimuoviputki (FEP)

TLM – fluorimuoviputki (PFA)

Suora liitin sisäkierteeseen
KQG2H

Tuotekoodi R  ØD

KQG2H23-M5 • M5*

3,2KQG2H23-01S • R1/8

KQG2H23-02S • R1/4

KQG2H04-M5 • M5*

4KQG2H04-01S • R1/8

KQG2H04-02S • R1/4

KQG2H06-M5 • M5*

6
KQG2H06-01S • R1/8

KQG2H06-02S • R1/4

KQG2H06-03S • R3/8

KQG2H08-01S • R1/8

8KQG2H08-02S • R1/4

KQG2H08-03S • R3/8

KQG2H10-01S • R1/8

10
KQG2H10-02S • R1/4

KQG2H10-03S • R3/8

KQG2H10-04S • R1/2

KQG2H12-02S • R1/4

12KQG2H12-03S • R3/8

KQG2H12-04S • R1/2

KQG2H16-03S • R3/8
16

KQG2H16-04S • R1/2

* tiivisteellä

Kulmaliitin sisäkierteeseen
KQG2L

Tuotekoodi R ØD

KQG2L23-M5 • M5*

3,2KQG2L23-01S • R1/8

KQG2L23-02S • R1/4

KQG2L04-M5 • M5*

4KQG2L04-01S • R1/8

KQG2L04-02S • R1/4

KQG2L06-M5 • M5*

6
KQG2L06-01S • R1/8

KQG2L06-02S • R1/4

KQG2L06-03S • R3/8

KQG2L08-01S • R1/8

8KQG2L08-02S • R1/4

KQG2L08-03S • R3/8

KQG2L10-01S • R1/8

10
KQG2L10-02S • R1/4

KQG2L10-03S • R3/8

KQG2L10-04S • R1/2

KQG2L12-02S • R1/4

12KQG2L12-03S • R3/8

KQG2L12-04S • R1/2

KQG2L16-03S • R3/8
16

KQG2L16-04S • R1/2

* tiivisteellä

Väliaine Ilma, vesi, höyry

Materiaali Haponkestävä teräs SUS316

Tiiviste Erikois-FKM

Käyttöpaine (min/maks.) -100 KPa ... 1 MPa (-1 ... 10 bar)

Käyttölämpötila -5 ... 150 °C

Voitelu Rasvaton

• Sopiva putkimateriaali: FEP, PFA, nylon, pehmeä nylon, polyuretaani, polyolefiini

R

øD

R

øD

R

øD

Suora liitin sisäpuolisella kuusiokannalla, 
sisäkierteeseen KQG2S

Tuotekoodi R  ØD

KQG2S23-M5 • M5* 3,2

KQG2S04-M5 • M5*
4

KQG2S04-01S • R1/8

KQG2S06-M5 • M5*

6KQG2S06-01S • R1/8

KQG2S06-02S • R1/4

KQG2S08-01S • R1/8

8KQG2S08-02S • R1/4

KQG2S08-03S • R3/8

KQG2S10-01S • R1/8

10
KQG2S10-02S • R1/4

KQG2S10-03S • R3/8

KQG2S10-04S • R1/2

KQG2S12-02S • R1/4

12KQG2S12-03S • R3/8

KQG2S12-04S • R1/2

KQG2S16-03S • R3/8
16

KQG2S16-04S • R1/2

* tiivisteellä
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T-liitin sisäkierteeseen KQG2T

R

øD
øD

Tuotekoodi R ØD

KQG2T23-M5 • M5*

3,2KQG2T23-01S • R1/8

KQG2T23-02S • R1/4

KQG2T04-M5 • M5*

4KQG2T04-01S • R1/8

KQG2T04-02S • R1/4

KQG2T06-M5 • M5*

6
KQG2T06-01S • R1/8

KQG2T06-02S • R1/4

KQG2T06-03S • R3/8

KQG2T08-01S • R1/8

8KQG2T08-02S • R1/4

KQG2T08-03S • R3/8

KQG2T10-01S • R1/8

10
KQG2T10-02S • R1/4

KQG2T10-03S • R3/8

KQG2T10-04S • R1/2

KQG2T12-02S • R1/4

12KQG2T12-03S • R3/8

KQG2T12-04S • R1/2

KQG2T16-03S • R3/8
16

KQG2T16-04S • R1/2

* tiivisteellä

Kulmaliitin 
KQG2L

øD

øD

Tuotekoodi ØD

KQG2L23-00 • 3,2

KQG2L04-00 • 4

KQG2L06-00 • 6

KQG2L08-00 • 8

KQG2L10-00 • 10

KQG2L12-00 • 12

KQG2L16-00 • 16

Suora liitin samoille 
putkihalkaisijoille KQG2H

øD

øD

Tuotekoodi ØD

KQG2H23-00 • 3,2

KQG2H04-00 • 4

KQG2H06-00 • 6

KQG2H08-00 • 8

KQG2H10-00 • 10

KQG2H12-00 • 12

KQG2H16-00 • 16

Läpivientiliitin 
KQG2E

øD

øD

Tuotekoodi  ØD

KQG2E23-0 3,2

KQG2E04-00 • 4

KQG2E06-00 • 6

KQG2E08-00 • 8

KQG2E10-00 • 10

KQG2E12-00 • 12

KQG2E16-00 • 16

Suora liitin eri putkihalkaisijoille 
KQG2H

ød

øD

Tuotekoodi Ød ØD

KQG2H23-04 • 3,2 4

KQG2H04-06 • 4 6

KQG2H06-08 • 6 8

KQG2H08-10 • 8 10

KQG2H10-12 • 10 12

KQG2H12-16 • 12 16

T-liitin samoille putkihalkaisijoille 
KQG2T

øD

øD

øD

Tuotekoodi  ØD

KQG2T23-00 • 3,2

KQG2T04-00 • 4

KQG2T06-00 • 6

KQG2T08-00 • 8

KQG2T10-00 • 10

KQG2T12-00 • 12

KQG2T16-00 • 16

T-liitin eri putkihalkaisijoille 
KQG2T

ød

øD

ød

Tuotekoodi ød  ØD

KQG2T23-04 • 3,2 4

KQG2T04-06 • 4 6

KQG2T06-08 • 6 8

KQG2T08-10 • 8 10

KQG2T10-12 • 10 12

KQG2T12-16 • 12 16

Y-liitin samoille putkihalkaisijoille 
KQG2U

øD

øD
øD

Tuotekoodi ØD 

KQG2U23-00 • 3,2

KQG2U04-00 • 4

KQG2U06-00 • 6

KQG2U08-00 • 8

KQG2U10-00 • 10

KQG2U12-00 • 12

KQG2U16-00 • 16Y-liitin eri putkihalkaisijoille 
KQG2U

øD

ød
ød

Tuotekoodi ød ØD 

KQG2U23-04 • 3,2 4

KQG2U04-06 • 4 6

KQG2U06-08 • 6 8

KQG2U08-10 • 8 10

KQG2U10-12 • 10 12

KQG2U12-16 • 12 16
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Supistusliitin pistoliittimelle
KQG2R

Tuotekoodi ød ØD

KQG2R23-04 • 3,2 4

KQG2R04-06 • 4 6

KQG2R06-08 • 6 8

KQG2R08-10 • 8 10

KQG2R10-12 • 10 12

KQG2R12-16 • 12 16

Pidennetty kulmaliitin 
KQG2W

Tuotekoodi R ØD 

KQG2W23-M5 • M5*

3,2KQG2W23-01S • R1/8

KQG2W23-02S • R1/4

KQG2W04-M5 • M5*

4KQG2W04-01S • R1/8

KQG2W04-02S • R1/4

KQG2W06-M5 • M5*

6
KQG2W06-01S • R1/8

KQG2W06-02S • R1/4

KQG2W06-03S • R3/8

KQG2W08-01S • R1/8

8KQG2W08-02S • R1/4

KQG2W08-03S • R3/8

KQG2W10-02S • R1/4

10KQG2W10-03S • R3/8

KQG2W10-04S • R1/2

KQG2W12-02S • R1/4

12KQG2W12-03S • R3/8

KQG2W12-04S • R1/2

KQG2W16-03S • R3/8
16

KQG2W16-04S • R1/2

* tiivisteellä

Läpivientiliitin 
KQG2E

Rc

øD

Tuotekoodi Rc  ØD

KQG2E23-02 Rc1/4 3,2

KQG2E04-01 Rc1/8
4

KQG2E04-02 Rc1/4

KQG2E06-01 Rc1/8

6KQG2E06-02 • Rc1/4

KQG2E06-03 Rc3/8

KQG2E08-01 Rc1/8

8KQG2E08-02 Rc1/4

KQG2E08-03 Rc3/8

KQG2E10-02 Rc1/4
10

KQG2E10-03 • Rc3/8

KQG2E12-03 Rc3/8
12

KQG2E12-04 • Rc1/2

KQG2E16-03 Rc3/8
16

KQG2E16-04 Rc1/2

Suora liitin ulkokierteeseen 
KQG2F

Rc

øD

Tuotekoodi Rc ØD 

KQG2F23-01
Rc1/8

3,2

KQG2F04-01
4

KQG2F04-02 Rc1/4

KQG2F06-01 Rc1/8

6KQG2F06-02 Rc1/4

KQG2F06-03 Rc3/8

KQG2F08-01 Rc1/8

8KQG2F08-02 • Rc1/4

KQG2F08-03 Rc3/8

KQG2F10-02 Rc1/4
10

KQG2F10-03 Rc3/8

KQG2F12-02 Rc1/4

12KQG2F12-03 Rc3/8

KQG2F12-04 Rc1/2

KQG2F16-03 Rc3/8
16

KQG2F16-04 Rc1/2

Huom! Malleissa KQG2E ja KQGF on kartiosisäkierre. 
Kysy lisätietoja SMC:ltä.

R

øD

øD

ød

øD

Tulppa 
KQG2P

Tuotekoodi ØD

KQG2P-23 • 3,2

KQG2P-04 • 4

KQG2P-06 • 6

KQG2P-08 • 8

KQG2P-10 • 10

KQG2P-12 • 12

KQG2P-16 • 16
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Ruostumattomat pistoliittimet
KQ2-G

Väliaine Ilma, vesi

Materiaali Ruostumaton teräs, PBT, POM

Tiiviste NBR

Käyttöpaine (min/maks.) -100 KPa ... 1 MPa (-1 ... 10 bar)

Käyttölämpötila Ilma -5 ... 60 °C, vesi 0 ... 40 °C

Putken ulko-Ø ø4 • 6 • 8 • 10 • 12 • 16 mm

Kierre M5 • R1/8 • 1/4 • 3/8 • 1/2

• Korroosionkestävä
• Ihanteellinen elintarviketeollisuuteen jne.

Suora liitin sisäkierteeseen KQ2H-G
Suora liitin sisäpuolisella kuusiokannalla, 
sisäkierteeseen KQ2S-G

Kulmaliitin sisäkierteeseen KQ2L-G

Tuotekoodi R ØD Tuotekoodi R ØD Tuotekoodi R ØD

KQ2H04-M5G1 M5*

4

KQ2S04-M5G1 M5*
4

KQ2L04-M5G1 M5*

4KQ2H04-01GS1 R1/8 KQ2S04-01GS1 R1/8 KQ2L04-01GS1 R1/8

KQ2H04-02GS1 R1/4 KQ2S06-M5G1 M5*

6

KQ2L04-02GS1 R1/4

KQ2H06-M5G1 M5*

6

KQ2S06-01GS1 R1/8 KQ2L06-M5G1 M5*

6
KQ2H06-01GS1 R1/8 KQ2S06-02GS1 R1/4 KQ2L06-01GS1 R1/8

KQ2H06-02GS1 R1/4 KQ2S08-01GS R1/8

8

KQ2L06-02GS1 R1/4

KQ2H06-03GS1 R3/8 KQ2S08-02GS R1/4 KQ2L06-03GS1 R3/8

KQ2H08-01GS R1/8

8

KQ2S08-03GS R3/8 KQ2L08-01GS R1/8

8KQ2H08-02GS R1/4 KQ2S10-01GS R1/8

10

KQ2L08-02GS R1/4

KQ2H08-03GS R3/8 KQ2S10-02GS R1/4 KQ2L08-03GS R3/8

KQ2H10-01GS R1/8

10

KQ2S10-03GS R3/8 KQ2L10-01GS R1/8

10
KQ2H10-02GS R1/4 KQ2S10-04GS R1/2 KQ2L10-02GS R1/4

KQ2H10-03GS R3/8 KQ2S12-02GS R1/4

12

KQ2L10-03GS R3/8

KQ2H10-04GS R1/2 KQ2S12-03GS R3/8 KQ2L10-04GS R1/2

KQ2H12-02GS R1/4

12

KQ2S12-04GS R1/2 KQ2L12-02GS R1/4

12KQ2H12-03GS R3/8 * tiivisteellä KQ2L12-03GS R3/8

KQ2H12-04GS R1/2 KQ2L12-04GS R1/2

KQ2H16-03GS R3/8
16

KQ2L16-03GS R3/8
16

KQ2H16-04GS R1/2 KQ2L16-04GS R1/2

* tiivisteellä * tiivisteellä

R

øD

R

øD

R
øD
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T-liitin sisäkierteeseen KQ2T-G

Tuotekoodi R ØD

KQ2T04-M5G1 M5*

4KQ2T04-01GS1 R1/8

KQ2T04-02GS1 R1/4

KQ2T06-M5G1 M5*

6
KQ2T06-01GS1 R1/8

KQ2T06-02GS1 R1/4

KQ2T06-03GS1 R3/8

KQ2T08-01GS R1/8

8KQ2T08-02GS R1/4

KQ2T08-03GS R3/8

KQ2T10-01GS R1/8

10
KQ2T10-02GS R1/4

KQ2T10-03GS R3/8

KQ2T10-04GS R1/2

KQ2T12-02GS R1/4

12KQ2T12-03GS R3/8

KQ2T12-04GS R1/2

KQ2T16-03GS R3/8
16

KQ2T16-04GS R1/2

* tiivisteellä

øD

øD

øD
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Kulmaliitin sisäkierteeseen
KFG2L

R

øD

Tuotekoodi R ØD Sisä-ø

KFG2L0425-01S • 1/8

4

2,5
KFG2L0425-02S • 1/4

KFG2L0403-01S • 1/8
3

KFG2L0403-02S 1/4

KFG2L0604-01S • 1/8
6 4

KFG2L0604-02S • 1/4

KFG2L0806-01S • 1/8

8 6KFG2L0806-02S • 1/4

KFG2L0806-03S • 3/8

KFG2L1075-02S • 1/4

10

7,5KFG2L1075-03S • 3/8

KFG2L1075-04S • 1/2

KFG2L1008-02S • 1/4

8KFG2L1008-03S • 3/8

KFG2L1008-04S • 1/2

KFG2L1209-02S • 1/4

12

9KFG2L1209-03S • 3/8

KFG2L1209-04S • 1/2

KFG2L1210-02S • 1/4

10KFG2L1210-03S • 3/8

KFG2L1210-04S • 1/2

KFG2L1613-03S • 3/8
16 13

KFG2L1613-04S • 1/2

Suora liitin sisäkierteeseen
KFG2H

R

øD

Tuotekoodi R  ØD Sisä-ø

KFG2H0425-01S • 1/8

4

2,5
KFG2H0425-02S • 1/4

KFG2H0403-01S • 1/8
3

KFG2H0403-02S 1/4

KFG2H0604-01S • 1/8
6 4

KFG2H0604-02S • 1/4

KFG2H0806-01S • 1/8

8 6KFG2H0806-02S • 1/4

KFG2H0806-03S • 3/8

KFG2H1075-02S • 1/4

10

7,5KFG2H1075-03S • 3/8

KFG2H1075-04S • 1/2

KFG2H1008-02S • 1/4

8KFG2H1008-03S • 3/8

KFG2H1008-04S • 1/2

KFG2H1209-02S • 1/4

12

9KFG2H1209-03S • 3/8

KFG2H1209-04S • 1/2

KFG2H1210-02S • 1/4

10KFG2H1210-03S • 3/8

KFG2H1210-04S • 1/2

KFG2H1613-03S • 3/8
16 13

KFG2H1613-04S • 1/2

T-liitin sisäkierteeseen
KFG2T

R

øD øD

Tuotekoodi R ØD Sisä-ø

KFG2T0425-01S • 1/8

4

2,5
KFG2T0425-02S • 1/4

KFG2T0403-01S • 1/8
3

KFG2T0403-02S 1/4

KFG2T0604-01S • 1/8
6 4

KFG2T0604-02S • 1/4

KFG2T0806-01S • 1/8

8 6KFG2T0806-02S • 1/4

KFG2T0806-03S • 3/8

KFG2T1075-02S • 1/4

10

7,5KFG2T1075-03S • 3/8

KFG2T1075-04S • 1/2

KFG2T1008-02S • 1/4

8KFG2T1008-03S • 3/8

KFG2T1008-04S • 1/2

KFG2T1209-02S • 1/4

12

9KFG2T1209-03S • 3/8

KFG2T1209-04S • 1/2

KFG2T1210-02S • 1/4

10KFG2T1210-03S • 3/8

KFG2T1210-04S • 1/2

KFG2T1613-03S • 3/8
16 13

KFG2T1613-04S • 1/2

Putkiliittimet, ruostumaton teräs 316
KFG2

Väliaine Ilma, vesi, höyry

Materiaali Haponkestävä teräs SUS316

Tiiviste Erikois-FKM mallissa KQG2V

Käyttöpaine (min/maks.) -100 KPa ... 1 MPa (-1 ... 10 bar)

Käyttölämpötila
-65 ... 260 °C  
-5 ... 150 °C KQG2V

Voitelu Rasvaton

Putken ulko-Ø ø4 • 6 • 8 • 10 • 12 • 16 mm 

Kierre R1/8 • 1/4 • 3/8 • 1/2

•  Sopiva putkimateriaali: FEP, PFA, PTFE, nylon, pehmeä nylon, polyolefiini, polyuretaani,  
antistaattinen nylon, antistaattinen polyuretaani

• Tukee putken sisä- ja ulkopuolelta
• Kompaktit mitat
• Ei elastisia tiivisteitä
• Mutterikiristys

Holkiton tiivisterakenne poistaa 
osien vaihtotarpeen huollon 
yhteydessä.

Sopivat putket

TU, TUS, TUH – polyuretaani

T, TS – nylon

TH, TL, TD – fluorimuovi
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Suora liitin samoille putkihalkaisijoille
KFG2H

øD øD

Tuotekoodi ØD Sisä-ø

KFG2H0425-00 •
4

2,5

KFG2H0403-00 • 3

KFG2H0604-00 • 6 4

KFG2H0806-00 • 8 6

KFG2H1075-00 •
10

7,5

KFG2H1008-00 • 8

KFG2H1209-00 •
12

9

KFG2H1210-00 • 10

KFG2H1613-00 • 16 13

Kulmaliitin
KFG2L

øD

øD

Tuotekoodi ØD Sisä-ø

KFG2L0425-00 •
4

2,5

KFG2L0403-00 • 3

KFG2L0604-00 • 6 4

KFG2L0806-00 • 8 6

KFG2L1075-00 •
10

7,5

KFG2L1008-00 • 8

KFG2L1209-00 •
12

9

KFG2L1210-00 • 10

KFG2L1613-00 • 16 13

Liitosmutteri
KFG2N

øD

Tuotekoodi  Rc

KFG2N-04 • 4

KFG2N-06 • 6

KFG2N-08 • 8

KFG2N-10 • 10

KFG2N-12 • 12

KFG2N-16 • 16

T-liitin samoille putkihalkaisijoille
KFG2T

øD
øD

øD

Tuotekoodi  ØD Sisä-ø

KFG2T0425-00 •
4

2,5

KFG2T0403-00 • 3

KFG2T0604-00 • 6 4

KFG2T0806-00 • 8 6

KFG2T1075-00 •
10

7,5

KFG2T1008-00 • 8

KFG2T1209-00 •
12

9

KFG2T1210-00 • 10

KFG2T1613-00 • 16 13

Läpivientiliitin
KFG2E

øD
øD

Tuotekoodi  ØD Sisä-ø

KFG2E0425-00 •
4

2,5

KFG2E0403-00 • 3

KFG2E0604-00 • 6 4

KFG2E0806-00 • 8 6

KFG2E1075-00 •
10

7,5

KFG2E1008-00 • 8

KFG2E1209-00 •
12

9

KFG2E1210-00 • 10

KFG2E1613-00 • 16 13

Kääntyvä kulmaliitin
KFG2V

R

øD

Tuotekoodi R Rc Sisä-ø

KFG2V0425-01S • 1/8

4

2,5
KFG2V0425-02S • 1/4

KFG2V0403-01S • 1/8
3

KFG2V0403-02S 1/4

KFG2V0604-01S • 1/8
6 4

KFG2V0604-02S • 1/4

KFG2V0806-01S • 1/8

8 6KFG2V0806-02S • 1/4

KFG2V0806-03S • 3/8

KFG2V1075-02S • 1/4

10

7,5KFG2V1075-03S • 3/8

KFG2V1075-04S • 1/2

KFG2V1008-02S • 1/4

8KFG2V1008-03S • 3/8

KFG2V1008-04S • 1/2

KFG2V1209-02S • 1/4

12

9KFG2V1209-03S • 3/8

KFG2V1209-04S • 1/2

KFG2V1210-02S • 1/4

10KFG2V1210-03S • 3/8

KFG2V1210-04S • 1/2

KFG2V1613-03S • 3/8
16 13

KFG2V1613-04S • 1/2

Kääntyvä kulmaliitin tiivisteineen: –5 ... 150 °C.

Suora liitin ulkokierteeseen
KFG2F

RcøD

Tuotekoodi Rc ØD Sisä-ø

KFG2F0425-02 •

1/4
4

2,5

KFG2F0403-02 • 3

KFG2F0604-02 • 6 4

KFG2F0806-03 •

3/8

8 6

KFG2F1075-03 •
10

7,5

KFG2F1008-03 • 8

KFG2F1209-03 •
12

9

KFG2F1210-03 • 10

KFG2F1613-04 • 1/2 16 13

Huom! Varustettu kartiosisäkierteellä,
ei sovi yhteen G-kierteen kanssa.
Kysy lisätietoja SMC:ltä.
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Pienoisliittimet, ruostumaton teräs
MS

Suora liitin, painettava

G

øD

Tuotekoodi G
 

Sisä-ø ØD-

MS-5AU-3 •

M5*
2,18 3,18

MS-5AU-4 • 2,5 4

MS-5AU-6 • 4 6

* tiivisteellä

Kulmaliitin 360°, kiinnitysmutteri

G

øD

Tuotekoodi G
 

Sisä-ø ØD-

MS-5HLH-4 •
M5* 2,5 4

MS-5HLH-6 • 4 6

* tiivisteellä 

Supistusnippa

R1

G

Tuotekoodi G R1

MS-5B • R1/8 M5

Kulmaliitin, painettava 360°

øD

G

Tuotekoodi G
 

Sisä-ø ØD

MS-5ALHU-3 •

M5*
2,18 3,18

MS-5ALHU-4 • 2,5 4

MS-5ALHU-6 • 4 6

* tiivisteellä

Kulmaliitin, kierre 360°

G

G

Tuotekoodi G G

MS-5UL • M5* M5

 * tiivisteellä

Pitkä nippa

G

G

Tuotekoodi G G

MS-5J • M5* M5

* tiivisteellä

Tulppa

G

Tuotekoodi G

MS-5P • M5*

* tiivisteellä

Suora liitin, kiinnitysmutteri

G

øD

Tuotekoodi G
 

Sisä-ø ØD

MS-5H-4 •
M5* 2,5 4

MS-5H-6 • 4 6

* tiivisteellä

T-liitin, kierre 360°

G

G

G

Tuotekoodi G G G

MS-5UT • M5* M5 M5

* tiivisteellä

Kaksoisnippa, säädettävä

G

G

Tuotekoodi G G

MS-5UN • M5* M5*

* tiivisteellä

Kaksoisnippa

G

G

Tuotekoodi G G

MS-5N • M5* M5*

* tiivisteellä

Väliaine Ilma

Materiaali Haponkestävä teräs SUS316

Tiiviste PVC

Suurin käyttöpaine 1,5 MPa (15 bar) nylonputkella

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C 

Liitäntäkierre M5

Suurin käyttöpaine
1,5 MPa (nylonputki)
1,0 MPa (pehmeä nylonputki)
0,8 MPa (polyuretaaniputki)

• Korroosionkestävä
• Kompakti koko
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Pyörivät moniliittimet
MQR

Väliaine Ilma

Materiaali Alumiini

Tiiviste Metalli

Käyttöpaine -0,1 ... 1 MPa (-1 ... 10 bar)

Käyttölämpötila -10 ... 80 °C 

Virtaama Cv 0,17

• Pieni vääntömomentti.
• Kaksoislaakerointi (MQR1 vain yhdellä laakerilla).
• Minimaalinen kitkamomentti.

Tuotekoodi Piirejä
Maks. nopeus 

[r/min]
Vääntömomentti 

[Nm]
Käyttöikä 

(kierroksia)

MQR1-M5 • 1 3 000 0,003 1000 milj.

MQR2-M5 • 2 2 000 0,03 500 milj.

MQR4-M5 • 4 1500 0,05 300 milj.

MQR8-M5 • 8 900 0,1 200 milj.

MQR12-M5 • 12 600 0,2 100 milj.

MQR16-M5 16 200 0,5 100 milj.



4Liittimet, putket ja virtausventtiilit

• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 349

Li
it

ti
m

et
, p

ut
ke

t 
ja

 v
ir

ta
us

ve
nt

ti
ili

t

Nylonputki
T

Taipuisa nylonputki
TS

Malli TIA01 T0425 T0403 T0604 T0645 T0806 T1075 T1209 T1613

Ulkohalkaisija [mm] 3,18 4 4 6 6 8 10 12 16

Sisähalkaisija [mm] 2,18 2,5 3 4 4,5 6 7,5 9 13

Suurin käyttöpaine 
[MPa], 

20 °C tai alle
2,3 3,3 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,6

Pienin taivutussäde 
[mm]

15 13 20 24 30 40 50 60 100

Väliaine Ilma/vesi

Käyttölämpötila  -40 ... +100 °C, vesi: 0 ... 70 °C

Materiaali Nylon 12

Sopivat liittimet Pistoliittimet, putkiliittimet, sulkeutuvat liittimet, pienoisliittimet

Malli TISA01 TS0425 TS0604 TS0806 TS1075 TS1209 TS1612

Ulkohalkaisija [mm] 3,18 4 6 8 10 12 16

Sisähalkaisija [mm] 2,18 2,5 4 6 7,5 9 12

Suurin käyttöpaine [MPa], 
20 °C tai alle

1,3 2,0 1,7 1,3 1,3 1,3 1,3

Pienin taivutussäde [mm] 18 15 23 45 55 65 90

Väliaine Ilma/vesi

Käyttölämpötila  -40 ... +100 °C, vesi: 0 ... 50 °C (ei saa jäätyä)

Materiaali Nylon 12

Sopivat liittimet Pistoliittimet, putkiliittimet, sulkeutuvat liittimet, pienoisliittimet

Putkimalli

Väri

Pituus / rulla

Malli
Ulko-Ø x sisä-Ø 

[mm]
TIA01 3,2 x 2,2
T0425 4 x 2,5
T0604 6 x 4
T0806 8 x 6
T1075 10 x 7,5
T1209 12 x 9
T1613 16 x 13

Symboli Väri
B Musta
W Valkoinen
BU Sininen
R Punainen
Y Keltainen
G Vihreä

Symboli Pituus
20 20 m rulla
100 100 m rulla

Varastotuotteita •
T Rullapituus [m] Värivaihtoehdot

T0425

20, 100 B, BU

T0604

T0806

T1075

T1209

T1613

T0425 B 100

Putkimalli

Väri

Pituus / rulla

Malli
Ulko-Ø x sisä-Ø 

[mm]

TISA01 3,2 x 2,2
TS0425 4 x 2,5
TS0604 6 x 4
TS0806 8 x 6
TS1075 10 x 7,5
TS1209 12 x 9
TS1612 16 x 12

Symboli Väri
B Musta
W Valkoinen
BU Sininen
R Punainen
Y Keltainen
G Vihreä

Symboli Pituus
20 20 m rulla
100 100 m rulla

Varastotuotteita •
TS Rullapituus [m] Värivaihtoehdot

TS0425

20, 100
(100 m vain 

väri B)

B, BU

TS0604

TS0806

TS1075

TS1209

TS1612

TS0425 B 100
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Polyuretaaniputki
TU

Varastotuotteita •
TS Rullapituus [m] Värivaihtoehdot

TU0212 20 B, BU, C ,G, ,R, W, Y

TU0425 20, 100 B, BU, C ,G, ,R, S1, W, Y, YR

TU0604 20, 100 B, BU, BU1, BU3, C, G, R, S1, W, Y, YR

TU0805 20, 100 B, BU, BU1, BU3, C, G, GR1, R, S1, W, Y, YR

TU1065 20, 100 B, BU, BU1, BU3, C, G, R, S1, W, Y, YR

TU1208 20, 100 B, BU, C, G, R, S1, W, Y

TU1610
20 B, BU, C, W

100 B, BU,

Malli TU0212 TU0425 TU0604 TU0805 TU1065 TU1208 TU1610

Ulkohalkaisija [mm] 2 4 6 8 10 12 16

Sisähalkaisija [mm] 1,2 2,5 4 5 6,5 8 10

Suurin käyttöpaine,  
20 °C [MPa]

0,8

Pienin taivutussäde [mm] 4 10 15 20 27 35 45

Väliaine Ilma/vesi

Käyttölämpötila  -20 ... +60 °C (vesi: 0 ... 40 °C)

Materiaali Polyuretaani

Sopivat liittimet Pistoliittimet, putkiliittimet, sulkeutuvat liittimet, pienoisliittimet

• Saatavana myös erityisen taipuisa versio TUS (S = Soft)
• Laaja värivalikoima antaa joustavuutta suunnitteluun ja mukauttamiseen
• Putken taipuisuus helpottaa käyttöä ahtaissa paikoissa
• Hydrolyysinkestävä

TU 0425 B 100

Putkimalli Pituus / rulla

Symboli Pituus

20 20 m rulla

100 100 m rulla

Symboli Väri Symboli Väri

B Musta G4 Tummanvihreä

W Valkoinen GR1 Harmaa

R Punainen GR2 Vaaleanharmaa

BU Sininen P1 Neonpinkki

Y Keltainen PU1 Purppura

G Vihreä PU2 Kuultava purppura

C Kirkas R1 Vanhva punainen

YR Oranssi R2 Kuultava punainen

BU1 Sininen S1 Hopea

BU2 Kuultava sininen Y1 Vahva keltainen

BU3 Keskisininen Y2 Kuultava keltainen

BR1 Ruskea Y3 Neonkeltainen

G1  Vahva vihreä YR1 Kuultava oranssi

G2 Kuultava vihreä YR2 Neonoranssi

G3 Neonvihreä

Huom.: TU1610□ – 100 m on kela

Malli Ulko-Ø x sisä-Ø [mm]

TU0212 2 x 1,2

TU0425 4 x 2,5

TU0604 6 x 4

TU0805 8 x 5

TU1065 10 x 6,5

TU1208 12 x 8

TU1610 16 x 10
Huom.: ø2 saatavana vain musta, 

sininen, valkoinen, punainen, 
keltainen, vihreä ja kirkas.

Huom.: ø16 saatavana vain musta, 
sininen, valkoinen ja kirkas.

Värit
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Kovapolyuretaaniputki
TUH

Vakio

Malli TUH0428 TUH0644 TUH0858 TUH1073 TUH1288

Ulko-Ø [mm] 4 6 8 10 12

Sisä-Ø [mm] 2,8 4,4 5,8 7,3 8,8

Korkea paine

Malli TUH0425 TUH0604 TUH0805 TUH1065 TUH1208

Ulko-Ø [mm] 4 6 8 10 12

Sisä-Ø [mm] 2,5 4 5 6,5 8

Väliaine Ilma 1)

Suurin 
käyttöpaine 

[MPa]

Vakio 0,8 MPa (20 °C)

Korkea paine 1,0 MPa (20 °C)

Pienin 
taivutussäde 

[mm]

Vakio 10 18 24 30 36

Korkea paine 10 15 20 27 35

Käyttölämpötila -20 ... 60 °C

Materiaali Polyuretaani

Huomaa: 1) Ei kosteaan ympäristöön (hydrolyysin takia).

• Myös korkean paineen versio (10 bar)
• Putken taipuisuus helpottaa käyttöä ahtaissa paikoissa
• Kustannustehokas 

Malli
Ulko-Ø x sisä-Ø 

[mm]

TUH0428 4 x 2,8

TUH0644 6 x 4,4

TUH0858 8 x 5,8

TUH1073 10 x 7,3

TUH1288 12 x 8,8

TUH0425 4 x 2,5

TUH0604 6 x 4

TUH0805 8 x 5

TUH1065 10 x 6,5

TUH1208 12 x 8

20

Putkimalli

Väri

Pituus / rulla

Symboli Väri

B Musta

W Valkoinen

BU Sininen

N Läpikuultava

Symboli Pituus

20 20 m rulla

100 100 m rulla

TUH0604 B

Varastotuotteita •
TUH Rullapituus [m] Värivaihtoehdot

TUH0428

20, 100 B, BU, N, W

TUH0644

TUH0858 

TUH1073

TUH1288

TUH0425 

TUH0604

TUH0805 

TUH1065 

TUH1208

Huom.: B ja BU ovat 
vakiovärejä.
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Kulumisenkestävä putki
TUZ

Malli TUZ0425 TUZ0604 TUZ0805 TUZ1065 TUZ1208

Ulkohalkaisija [mm] 4 6 8 10 12

Sisähalkaisija [mm] 2,5 4 5 6,5 8

Pienin taivutussäde [mm] 10 15 20 27 35

Käyttöpaine 0,8 MPa (20 °C) 0,4 MPa (60 °C)

Lämpötila-alue -20 ... +60 °C

Materiaali Erikoispolyuretaani

• Kestää kulutusta esim. kaapeliketjuissa
• Saatavana 6 eri väriä

TUZ0425 BU 20

Putkimalli
Väri

Pituus / rulla

Malli Ulko-Ø x sisä-Ø [mm]

TUZ0425 • 4 x 2,5

TUZ0604 • 6 x 4

TUZ0805 • 8 x 5

TUZ1065 • 10 x 6,5

TUZ1208 • 12 x 8

Symboli Väri

B Musta

W Valkoinen

R Punainen

BU Sininen

Y Keltainen

G Vihreä

Symboli Pituus

20 20 m rulla

100 100 m rulla

Varastotuotteita •

TUZ Rullapituus [m] Värivaihtoehdot

TUZ0425

20, 100 B, BU

TUZ0604

TUZ0805

TUZ1065

TUZ1208
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• Erittäin taipuisa
• Taipuisuus mahdollistaa kompaktin putkituksen
• Suurin käyttöpaine 0,8 MPa (20 °C)

Maks. käyttöpituus [m]

• Taipuisuus mahdollistaa kompaktin putkituksen
• Juovamerkinnät helpottavat putkien erottamista
• Suurin käyttöpaine 0,8 MPa (20 °C)

• Musta/sininen kaksoisputki 
• Helppo tunnistaa
• Suurin käyttöpaine 0,8 MPa (20 °C)

Polyuretaaninen litteä putki
TFU

Polyuretaaninen kaksoisputki
PUS

Polyuretaaninen spiraaliputki 1, 2 tai 3 putkea
TCU

Tuotekoodi Ulko-Ø [mm] Sisä-Ø [mm] Putkia

TFU0425B-2 • 4 2,5

2TFU0604B-2 • 6 4

TFU0805B-2 • 8 5

TFU0425B-3 • 4 2,5

3TFU0604B-3 • 6 4

TFU0805B-3 • 8 5

Huom.: 1) 4 putkea tai enemmän ja muita Ø pyydettäessä.
Huom.: 2) Rullapituus 10 m

Tuotekoodi Ulko-Ø [mm] Sisä-Ø [mm] Putkia

PUS-4X2-SININEN/MUSTA • 4 2

2
PUS-6X2-SININEN/MUSTA • 6 4

PUS-8X2-SININEN/MUSTA • 8 6

PUS-10X2-SININEN/MUSTA 10 8

Huom.: Pituus / rulla 50 m

Tuotekoodi Ulkohalkaisija [mm] Sisähalkaisija [mm] L  [mm] D  [mm] Maks. käyttöpituus [m] Putkia

TCU0425B-1 4 2,5 210 18 1,5

1TCU0604B-1 6 4 325 24 2

TCU0805B-1 8 5 330 31 2

TCU0425B-2 4 2,5 280 28 1,5
2

TCU0604B-2 6 4 325 37 1,5

TCU0425B-3 4 2,5 265 28 1
3

TCU0604B-3 6 4 305 37 1

Huom.: Saatavana monia vaihtoehtoja, kysy SMC:ltä.
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Liekinkestävä 2-kerroksinen putki, 
standardi UL 94 luokka V-0
TRBU

TRBU0604 TRBU0805 TRBU1065 TRBU1208

Väliaine Ilma, vesi

Maks. käyttöpaine 0,8 MPa (8 bar)

Taivutussäde 15 mm 20 mm 27 mm 35 mm

Käyttölämpötila -20 ... 60 °C (vesi 0 ... 40 °C)

Räjähdyspaine Tiedot alla

Materiaali
Sisäputki Polyolefiini (standardin UL 94 luokan V-0 mukainen)

Ulkovaippa PVC

Väri Musta, valkoinen, punainen

• 2-kerroksinen rakenne
• Saatavana useita värejä
• Pieni taivutussäde
• Suurin käyttöpaine 0,8 MPa (20 °C)

Sisäputki

Ulkovaippa

2-kerroksinen putki
(poikkileikkaus)

Putkimalli

Malli Sisäputki
ulko-Ø x sisä-Ø [mm]

TRBU0604 6 x 4

TRBU0805 8 x 5

TRBU1065 10 x 6,5

TRBU1208 12 x 8

TRBU0604 B 100

Väritunnus

Pituus / rulla

Symboli Väri

B Musta

W Valkoinen

R Punainen

BU Sininen

Y Keltainen

G Vihreä

Huom.: Sisäputki on aina musta.

Symboli Pituus

20 20 m rulla

100 100 m rulla

Varastotuotteita •
TRBU Rullapituus [m] Värivaihtoehdot

TRBU0604
20

B, BU

100

TRBU0805
20

100

TRBU1065 20, 100

TRBU1208
20

100

Kuorintatyökalu TKS – TRBU-putkille

Tuotekoodi Putken ulko-Ø [mm]

TKS-06 • 6

TKS-08 • 8

TKS-10 • 10

TKS-12 • 12
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Malli TRTU0604 TRTU0805 TRTU1065 TRTU1208

Sisäputken ulko-Ø [mm] 6 8 10 12

Sisäputken sisä-Ø [mm] 4 5 6,5 8

Ulkovaipan paksuus [mm] 1 1 1 1

Pienin taivutussäde [mm] 50 60 70 80

Käyttöpaine 0,8 MPa (20 °C) / 0,65 MPa (40 °C) / 0,5 MPa (60 °C)

Lämpötila-alue -20 ... +60 °C / vesi: 0 ... 40 °C (ei saa jäätyä)

Materiaali
Sisäputki: polyuretaani

Keskikerros: laminoitu alumiinikalvo
Ulkovaippa: Polyolefiini (standardi UL 94 luokka V-0)

• Liekinkestävä (standardi UL 94 luokka V-0)
•  Kipinänkestoa parannettu alumiinikerroksella ulkovaipan ja sisäputken välissä

TRTU1065 BU 20

Putkimalli
Väri

Pituus / rulla

Malli Sisäputki
ulko-Ø x sisä-Ø [mm]

TRTU0604 6 x 4

TRTU0805 8 x 5

TRTU1065 10 x 6,5

TRTU1208 12 x 8

Symboli Väri

B Musta

W Valkoinen

R Punainen

BU Sininen

Y Keltainen

G Vihreä

Symboli Pituus

20 20 m rulla

100 100 m rulla

Liekinkestävä 3-kerroksinen polyuretaaniputki
TRTU
Ø: 6 • 8 • 10 • 12 mm

Kuorintatyökalu YS – TRTU-putkille

Tuotekoodi

YS-100

Varastotuotteita •

TRTU Rullapituus [m] Värivaihtoehdot

TRTU0604

20 B, BU
TRTU0805

TRTU1065

TRTU1208
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Malli TAU3220 TAU0425 TAU0604 TAU0805 TAU1065 TAU1208

Ulkohalkaisija [mm] 3,2 4 6 8 10 12

Sisähalkaisija [mm] 2 2,5 4 5 6,5 8

Suurin käyttöpaine (20 °C)* 0,9 MPa

Pienin taivutussäde [mm]** 10 10 15 20 27 35

Käyttölämpötila 0 ... 40 °C

Materiaali Sähköä johtava polyuretaani

Pintavastus 104–107 Ω

*Suurin käyttöpaine muissa lämpötiloissa: kysy SMC:ltä
**Voimassa 20 °C lämpötilassa.

• Pneumatiikka-asennuksiin, joissa vaaditaan antistaattisia ominaisuuksia
• Taipuisa
• Käytetään yhdessä SMC:n antistaattisten pistoliittimien kanssa (sarja KA)

TAU1065 B 20

Putkimalli

Väri

Pituus / rulla

Malli Ulko-Ø x sisä-Ø [mm]

TAU3220 3,2 x 2

TAU0425 4 x 2,5

TAU0604 6 x 4

TAU0805 8 x 5

TAU1065 10 x 6,5

TAU1208 12 x 8

Symboli Väri

B Musta

Symboli Pituus

20 20 m rulla

100 100 m rulla

Antistaattinen polyuretaaniputki
TAU

Varastotuotteita •

TAU Rullapituus [m] Värivaihtoehdot

TAU3220

20 B

TAU0425

TAU0604

TAU0805

TAU1065

TAU1208
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Malli TQ0425 TQ0604 TQ0806 TQ1008 TQ1209

Ulkohalkaisija [mm] 4 6 8 10 12

Sisähalkaisija [mm] 2,5 4 6 8 9

Suurin käyttöpaine [MPa]  
(20 °C)

2,0 1,9 1,5 1,1 1,2

Pienin taivutussäde [mm] 5 9 26 42 37

Käyttölämpötila
ilma, inertit kaasut: -20 ... 100 °C,  

vesi, liuottimet: 0 ... 70 °C (ei saa jäätyä)

Materiaali Sisäputki: fluorimuovi, ulkovaippa: polyamidi

Sopivat liittimet
Putkiliittimet KF, KFG2, VCK

Pienoisliittimet M, MS (kiinnitysmutterilla)
Fluorimuoviset liittimet – LQ1, LQ3

•  Polyamidinen ulkovaippa vähentää kitkavaurioita ahtaissa paikoissa tai kaapeliketjuissa
• Pieni taivutussäde
• Kevyt
• Sisäpuolen pinnankarheus Ra 0,02
• Sopii robottisovelluksiin

Malli TD0425 TD0604 TD0806 TD1075 TD1209

Ulkohalkaisija [mm] 4 6 8 10 12

Sisähalkaisija [mm] 2,5 4 6 7,5 9

Suurin käyttöpaine 
[MPa]

20 °C 1,6 1,4 0,9 0,9 0,9

100 °C 0,9 0,7 0,5 0,5 0,5

Pienin taivutussäde (mm) 8 16 31 35 41

Suos. taivutussäde (mm) 15 25 45 55 75

Suurin käyttölämpötila 260 °C

Materiaali PTFE, fluorimuovi

Sopivat liittimet
Putkiliittimet KF, KFG2; pienois-  

liittimet M,MS; fluorimuoviset liittimet LQ

Väliaine Ilma, vesi, inertit kaasut

• 20 % taipuisampi kuin TL/TIL
• Elintarvikehyväksytyt materiaalit
• Voidaan käyttää 260 °C asti (huom. maks.paine)
• Liekinkestävä (standardi UL 94 luokka V-0)
• Food Sanitation Law  370th not. 1959 mukainen.

2-kerroksinen pehmeä fluorimuoviputki
TQ

Pehmeä fluorimuoviputki
TD

TQ0425

TD0425

20

20

Putkimalli

Putkimalli

Pituus / rulla

Pituus / rulla

Malli Ulko-Ø x sisä-Ø [mm]

TQ0425 4 x 2,5

TQ0604 6 x 4

TQ0806 8 x 6

TQ1008 10 x 8

TQ1209   12 x 9

Malli Ulko-Ø x sisä-Ø [mm]

TD0425 4 x 2,5 •

TD0604 6 x 4 •

TD0806 8 x 6 •

TD1075 10 x 7,5 •

TD1209 12 x 9 •

Symboli Pituus

20 20 m rulla

100 100 m rulla

Symboli Pituus

10 10 m

20• 20 m

Varastotuotteita •

TQ Rullapituus [m]

TQ0425

20

TQ0604

TQ0806

TQ1008

TQ1209
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Fluorimuoviputki (PFA)
TLM

Malli TLM0201TLM0302TLM0425 TLM0403TLM0604TLM0806TLM1075TLM1008TLM1209TLM1210TLM1613TLM1916TLM2522

Putkikoko ø2 x ø1 ø3 x ø2 ø4 x ø2,5 ø4 x ø3 ø6 x ø4 ø8 x ø6 ø10 x ø7,5 ø10 x ø8 ø12 x ø9 ø12 x ø10 ø16 x ø13 ø19 x ø16 ø25 x ø22

Ulkohalkaisija [mm] 2 3 4 4 6 8 10 10 12 12 16 19 25

Sisähalkaisija [mm] 1 2 2,5 3 4 6 7,5 8 9 10 13 16 22

Sopivat liittimet

Fluorimuoviset liittimet LQ1, LQ2, LQ3
Pistoliittimet KQ2, KQG2, KP
Putkiliittimet KF, KFG2
Pienoisliittimet M, MS (kiinnitysmutterilla)

Suurin käyttöpaine [MPa] Katso maks. käyttöpaine taulukosta alla

Pienin taivutussäde 10 20 20 35 35 60 95 100 100 130 160 220 400

Suurin käyttölämpötila 260 °C

Materiaali PFA
Huom: TLM-putkia on saatavana myös tuumakokoisina.

  • Saatavana 4 eri väriä
  • Kestää useimpia nesteitä
  • Elintarvikehyväksytty

Huom.: TLM0201 tuumakoko 
TLM0806 ei ole saatavana 10 m pituuksina.

TLM0425 N 20

Putkimalli

Väri

Pituus / rulla

Malli Ulko-Ø x sisä-Ø [mm]

TLM0201 2 x 1

TLM0302 3 x 2

TLM0425 4 x 2,5

TLM0403 4 x 3

TLM0604 6 x 4

TLM0806 8 x 6

TLM1075 10 x 7,5

TLM1008 10 x 8

TLM1209 12 x 9

TLM1210 12 x 10

TLM1613 16 x 13

TLM1916 19 x 16

TLM2522 25 x 22

Symboli Väri
N Läpikuultava
R Punainen (läpikuultava)

BU Sininen (läpikuultava)
B Musta (läpinäkymätön)

Symboli Tyyppi Pituus
10

Rulla

10 m
20 20 m
50 50 m
100 100 m
2S Suora 2 m

Malli
Suurin käyttöpaine [MPa]

20 °C 100 °C 200 °C 260 °C

TLM0201 2,3 1,1 0,55 0,3

TLM0425 1,7 0,9 0,45 0,23

TLM0302
1,5 0,7 0,35 0,2

TLM0604
TLM0403

1 0,5 0,25 0,15
TLM0806
TLM1075
TLM1209
TLM1008

0,7 0,35 0,17 0,11
TLM1613
TLM1210

0,6 0,3 0,15 0,1
TLM1916
TLM2522 0,4 0,2 0,1 0,05

Huom.: TLM-putkia on saatavana myös tuumakokoisina.

Varastotuotteita •

TLM Rullapituus [m] Värivaihtoehdot

TLM0425 20

N

TLM0604 20, 100

TLM0806

20TLM1008

TLM1210
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Fluorimuoviputki (FEP)
TH

Malli TH0402 TH0425 TH0604 TH0806 TH1075 TH1008 TH1209 TH1210

Ulkohalkaisija [mm] 4 4 6 8 10 10 12 12

Sisähalkaisija [mm] 2 2,5 4 6 7,5 8 9 10

Väliaine Ilma, vesi, kemikaalit

Suurin käyttöpaine 
[MPa]

20 °C 2,3 1,7 1,5 1 0,7 1 0,7

100 
°C

0,85 0,6 0,55 0,4 0,25 0,4 0,25

200 
°C

0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1

Pienin taivutussäde [mm] 15 20 35 60 95 100 130

Käyttölämpötila Ilma: -20 ... 200 °C    Vesi: 0 ... 100 °C (ei saa jäätyä)

Materiaali Fluorimuovi (FEP)

  • Lämmönkestävyys: 200 °C
  • Saatavana 4 eri väriä: läpikuultava, musta, punainen tai sininen
  • Sertifioitu voimassa olevan elintarvikelainsäädännön mukaisesti

TH0425 N 100

Putkimalli

Väri

Pituus / rulla

Malli Ulko-Ø x sisä-Ø [mm]

TH0402 4 x 2
TH0425 4 x 2,5
TH0604 6 x 4
TH0806 8 x 6
TH1075 10 x 7,5
TH1008 10 x 8
TH1209 12 x 9
TH1210 12 x 10

Symboli Väri
N Läpikuultava
R Punainen (läpikuultava)

BU Sininen (läpikuultava)
B Musta (läpinäkymätön)

Huomaa: 100 m rulla saatavana vain 
läpikuultavana (värikoodi: N).

Symboli Pituus / rulla
20 20 m rulla

100 1) 100 m rulla

Varastotuotteita •

TH Rullapituus [m] Värivaihtoehdot

TH0425

20 N, R, BU, B
TH0604

TH0806

TH1008
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Diffuusioputki
IDK

Malli IDK02 IDK04 IDK06

Ulkohalkaisija [mm] 2 4 6

Sisähalkaisija [mm] 1,2 2,5 4

Pienin taivutussäde [mm] 10 20 40

Suurin käyttöpaine 0,7 MPa

Käyttölämpötila 0 ... 40 °C (ei saa jäätyä)

Materiaali Fluorimuovi

• Estää kondensoitumisen pienten sylinterien/paineilmatarttujien putkissa
• Diffusoi vesihöyryn ulos putkesta

IDK 02 100

Putkimalli
Putken tehollinen pituus

Symboli Ulko-Ø
02 2 mm
04 4 mm
06 6 mm

Symboli Tehollinen pituus
100 100 mm
200 200 mm

Varastotuotteita •

IDK Tehollinen pituus [mm]

IDK02

100, 200IDK04

IDK06
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Putkileikkuri
TK-1•2•3•6

Tuotekoodi maks. ø

TK-1 • 13
TK-2 • 18
TK-3 • 12
TK-6 • 16

Putkiteline
TM

Tuotekoodi ø Putkia

TM-04 • 4
12TM-06 • 6

TM-08 • 8 8
TM-10 • 10

6TM-12 • 12

• Liekinkestävä standardin UL 94 luokan V-0 mukaisesti

TK-1/-2/-6 TK-3

Putkenirrotin
TG

Tuotekoodi Putki-Ø

TG-0204 ø2, ø4
TG-0608 • ø6, ø8
TG-1012 ø10, ø12

Kelateline
TB-2

Tuotekoodi Putki-Ø

TB-2 4 – 12 mm

Kelat putkille (putket tilattava erikseen)

Tuotekoodi Putki-Ø

TBR-1 4 tai 6 mm
TBR-2 8 mm
TBR-3 10 mm
TBR-4 12 mm

Liitinlaatikot

Liitinlaatikot – liittimineen
Helppo tapa pitää liittimet järjestyksessä

• LIITINBOXI 1 (4, 6, 8 ja 10 mm)
• LIITINBOXI 2 (6, 8, 10 ja 12 mm)

Pyydä luettelo laatikkoon sisältyvistä komponenteista SMC:ltä
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Ilmapistooli
VMG (katso myös suutin, KN)

Ilmasuuttimet
KN (sopii VMG-pistooliin)

Tuotekoodi Liitäntä Kierre Väri Käyttöpaine 
[MPa]

VMG11BU-F02 •

Alhaalta

G1/4
Sininen

0–1,0

VMG11BU-F03 • G3/8

VMG11W-F02 • G1/4
Valkoinen

VMG11W-F03 • G3/8

VMG12BU-F02 •

Ylhäältä

G1/4
Sininen

VMG12BU-F03 • G3/8

VMG12W-F02 • G1/4
Valkoinen

VMG12W-F03 • G3/8

Tuotekoodi Suuttimen ø 
[mm] Kierre

KN-R02-100 • 1

R1/4
KN-R02-150 • 1,5

KN-R02-200 • 2

KN-R02-250 • 2,5

Tuotekoodi Suuttimen ø 
[mm] Kierre

KNH-R02-100 • 1

R1/4KNH-R02-150 • 1,5

KNH-R02-200 • 2

Tuotekoodi Suuttimen ø 
[mm]

Ulkohalkaisija 
[mm] Pituus [mm]

KNL3-06-150 • 1,5 6
300

KNL3-06-200 • 2 6

KNL6-06-150 • 1,5 6
600

KNL6-06-200 • 2 6

• Ergonominen runko patentoidulla venttiilirakenteella ja 
KN-suuttimilla mahdollistaa merkittävästi vähäisemmät 
painehäviöt

• 20 % pienempi tehonkulutus SMC:n ilmapistoolin + 
S-liittimen + spiraaliputken avulla

• 2 liitäntävaihtoehtoa
• Minimaalinen aktivointivoiman tarve

• Laaja valikoima puhallussuuttimia
• Suunniteltu paineilmalle ja leikkuunesteille

Suutin ulkokier-
teellä

Suurtehosuutin

Kuparinen jatkosuutin
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Kompakti vastusvastaventtiili pistoliittimellä
JAS

Väliaine Ilma

Käyttöpaine 0,05 ... 0,7 MPa (0,5 ... 7 bar)

Käyttölämpötila -5 ... +60 °C

• Pienikokoinen
• Oikean- ja vasenkätinen asennusvaihtoehto
• Lukittuva paineen säätönuppi
• Helppo asentaa kuusiokoloavaimella

Lähtöilman säätö
Piirros-
merkki

Tuloilman säätö
Piirros-
merkki

Venttiilin 
puoli

Sylinterin 
puoli

Venttiilin 
puoli

Sylinterin 
puoli

Tuotekoodi 
Oikeakätinen

Kierre/putki-
liitäntä

Virtaama 
[NL/min]

Tuotekoodi 
Oikeakätinen

Kierre/putki-
liitäntä

Virtaama 
[NL/min]

JAS-LEA04-M3 • M3 Ø 4 65 JAS-LSA04-M3 M3 Ø 4 65

JAS-LEA04-M5 • M5 Ø 4 105 JAS-LSA04-M5 M5 Ø 4 105

JAS-LEA06-M5 • M5 Ø 6 105 JAS-LSA06-M5 M5 Ø 6 105

JAS-LEA04-01 • R1/8 Ø 4 230 JAS-LSA04-01S 1/8 Ø 4 230

JAS-LEA06-01 • R1/8 Ø 6 230 JAS-LSA06-01S 1/8 Ø 6 230

JAS-LEA04-G01 • G1/8 Ø 4 230 JAS-LSA04-G01 G1/8 Ø 4 230

JAS-LEA06-G01 • G1/8 Ø 6 230 JAS-LSA06-G01 G1/8 Ø 6 230

Tuotekoodi 
Vasenkätinen

Kierre/putki-
liitäntä

Virtaama 
[NL/min]

Tuotekoodi 
Vasenkätinen

Kierre/putki-
liitäntä

Virtaama 
[NL/min]

JAS-LEB04-M3 • M3 Ø 4 65 JAS-LSB04-M3 M3 Ø 4 65

JAS-LEB04-M5 • M5 Ø 4 105 JAS-LSB04-M5 M5 Ø 4 105

JAS-LEB06-M5 • M5 Ø 6 105 JAS-LSB06-M5 M5 Ø 6 105

JAS-LEB04-01 • R1/8 Ø 4 230 JAS-LSB04-01S 1/8 Ø 4 230

JAS-LEB06-01 • R1/8 Ø 6 230 JAS-LSB06-01S 1/8 Ø 6 230

JAS-LEB04-G01 • G1/8 Ø 4 230 JAS-LSB04-G01 G1/8 Ø 4 230

JAS-LEB06-G01 • G1/8 Ø 6 230 JAS-LSB06-G01 G1/8 Ø 6 230

Pultti

Oikea Vasen
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Vastusvastaventtiili, kulma- ja yleismalli
AS•1F•A

Väliaine Ilma

Käyttöpaine 0,1 - 1,0 MPa (1- 10 bar)

Käyttölämpötila -5 ... +60 °C

• Saatavana myös G-kierteellä
• Valinnaisena: vastusvastaventtiili tuloilmalle (vakio: lähtöilmalle)
• Helppo säätää ja lukita – suurempi säätönuppi, lukittuu painamalla

Tuotekoodi
Liitäntä Putken Ø [mm] Virtaama [NL/min] Piirrosmerkki

Kulmamalli Yleismalli

AS1201F-M3-02 • —

M3

2

20AS1201F-M3-23 • AS1301F-M3-23 3,2

AS1201F-M3-04 • AS1301F-M3-04 • 4

AS1201F-M5-02A • —

M5

2 70

AS1201F-M5-23A • AS1301F-M5-23A • 3,2

110AS1201F-M5-04A • AS1301F-M5-04A • 4

AS1201F-M5-06A • AS1301F-M5-06A • 6

AS2201F-01-23SA • AS2301F-01-23SA

R1/8

3,2 145

AS2201F-01-04SA • AS2301F-01-04SA • 4 250

AS2201F-01-06SA • AS2301F-01-06SA • 6

270AS2201F-01-08SA • AS2301F-01-08SA • 8

AS2201F-01-10SA • — 10

AS2201F-02-04SA • AS2301F-02-04SA •

R1/4

4 325

AS2201F-02-06SA • AS2301F-02-06SA • 6 440

AS2201F-02-08SA • AS2301F-02-08SA • 8
500

AS2201F-02-10SA • AS2301F-02-10SA • 10

AS3201F-03-06SA • AS3301F-03-06SA •

R3/8

6 770

AS3201F-03-08SA • AS3301F-03-08SA • 8 860

AS3201F-03-10SA • AS3301F-03-10SA • 10
1150

AS3201F-03-12SA • AS3301F-03-12SA • 12

AS4201F-04-10SA • AS4301F-04-10SA •

R1/2

10 1580

AS4201F-04-12SA • AS4301F-04-12SA • 12
1730

AS4201F-04-16SA — 16

Tuotekoodi, G-kierteellä ja tasotiivisteellä
Liitäntä Putken Ø [mm] Virtaama [NL/min] Piirrosmerkki

Kulmamalli Yleismalli

AS2201F-G01-23A • AS2301F-G01-23A •

G1/8

3,2 145

AS2201F-G01-04A • AS2301F-G01-04A • 4 250

AS2201F-G01-06A • AS2301F-G01-06A • 6

270AS2201F-G01-08A • AS2301F-G01-08A • 8

AS2201F-G01-10A • — 10

AS2201F-G02-04A • AS2301F-G02-04A •

G1/4

4 325

AS2201F-G02-06A • AS2301F-G02-06A • 6 440

AS2201F-G02-08A • AS2301F-G02-08A • 8
500

AS2201F-G02-10A • AS2301F-G02-10A • 10

AS3201F-G03-06A • AS3301F-G03-06A •

G3/8

6 770

AS3201F-G03-08A • AS3301F-G03-08A • 8 860

AS3201F-G03-10A • AS3301F-G03-10A • 10
1150

AS3201F-G03-12A • AS3301F-G03-12A • 12

AS4201F-G04-10A • AS4301F-G04-10A •

G1/2

10 1580

AS4201F-G04-12A • AS4301F-G04-12A • 12
1730

AS4201F-G04-16A • — 16

Kulmamalli

Yleismalli
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Vastusvastaventtiili indikaattorilla, kulmamalli
AS•FS

Väliaine Ilma

Käyttöpaine 0,1 - 1,0 MPa (1- 10 bar)

Käyttölämpötila -5 ... +60 °C

• Säätimen asennon numeronäyttö
• Suuri painamalla lukittuva säätönuppi
• Suunnattavissa 360°

Tuotekoodi
Liitäntä Putken Ø [mm] Virtaama [NL/min] Piirrosmerkki

Kulmamalli Yleismalli

AS1201FS-M5-02 • —

M5

2 70

AS1201FS-M5-23 • AS1301FS1-M5E-23 3,2

110AS1201FS-M5-04 • AS1301FS1-M5E-04 4

AS1201FS-M5-06 • AS1301FS1-M5E-06 6

AS2201FS-01-23S AS2301FS1-01-23S

R1/8

3,2 145

AS2201FS-01-04S • AS2301FS1-01-04S • 4 250

AS2201FS-01-06S • AS2301FS1-01-06S • 6

270AS2201FS-01-08S • AS2301FS1-01-08S • 8

AS2201FS-01-10S • — 10

AS2201FS-02-04S • AS2301FS1-02-04S

R1/4

4 325

AS2201FS-02-06S • AS2301FS1-02-06S • 6 440

AS2201FS-02-08S • AS2301FS1-02-08S • 8
500

AS2201FS-02-10S • AS2301FS1-02-10S 10

AS3201FS-03-06S • AS3301FS1-03-06S

R3/8

6 770

AS3201FS-03-08S • AS3301FS1-03-08S • 8 860

AS3201FS-03-10S • AS3301FS1-03-10S 10
1150

AS3201FS-03-12S • AS3301FS1-03-12S 12

AS4201FS-04-10S • AS4301FS1-04-10S

R1/2

10 1580

AS4201FS-04-12S • AS4301FS1-04-12S 12
1730

AS4201FS-04-16S — 16

Vastusvastaventtiili tuloilmalle saatavana pyydettäessä
Muita malleja, liitäntäkokoja ja tiivistystapoja saatavana pyydettäessä



Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi

4 Liittimet, putket ja virtausventtiilit

366

Liittim
et, p

utket ja virtausventtiilit

Vastusvastaventtiili inline-asennukseen
AS•2F

CyL ALift side

Indikaattorilla
Väliaine Ilma

Käyttöpaine 0,1 - 1,0 MPa (1- 10 bar)

Käyttölämpötila -5 ... +60 °C

•  Merkintälevy mahdollistaa tunnistetarran asentamisen ja helpottaa virtaussuunnan tunnistamista
• Helppo säätää ja lukita – suurempi säätönuppi, lukittuu painamalla
• Säätimen asennon numeronäyttö

Tuotekoodi
Putken Ø [mm]

Virtaama  
[NL/min]

Piirrosmerkki
Ilman indikaattoria Indikaattorilla

AS1002F-02 • — 2 20

AS1002F-23A AS1002FS-23 3,2

100AS1002F-04A • AS1002FS-04 • 4

AS1002F-06A • AS1002FS-06 • 6

AS2002F-04A • AS2002FS-04 • 4 130

AS2002F-06A • AS2002FS-06 •
6

230

AS2052F-06A • AS2052FS-06 • 290

AS2052F-08A • AS2052FS-08 •
8

460

AS3002F-08A • AS3002FS-08 • 660

AS3002F-10A • AS3002FS-10 •
10 920

AS4002F-10A AS4002FS-10 •

AS4002F-12A AS4002FS-12 12 1390

Kiinnikkeet

Tuotekoodi L-kulma DIN-kiskokiinnike Sopii malliin

AS-12L — AS1002F□-02

AS-10L AS-10D • AS1002F□

AS-20L • AS-20D • AS2002F□

AS-25L • AS-25D AS2052F□

AS-30L AS-30D AS3002F□

AS-40L AS-40D AS4002F□

Jos tarvitset konsolin, sarja TMH, ota yhteyttä SMC:hen.

Pelkkä vastusventtiili ilman vastaventtiiliä: kysy SMC:ltä.
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Kaksisuuntainen vastusvastaventtiili
ASD•F

Tuotekoodi Liitäntä Putken Ø [mm] Virtaama [NL/min] Piirrosmerkki

ASD230F-M5-04 • M5 4 75

ASD330F-01-06S • R1/8
6

175

ASD430F-02-06S •
R1/4

295

ASD430F-02-08S •
8

350

ASD530F-03-08S •
R3/8

600

ASD530F-03-10S • 10 700

ASD630F-04-12S • R1/2 12 1300

Tuotekoodi Liitäntä
Virtaama  
[NL/min]

Piirrosmerkki (ulkoisella ohjauksella)

AS1200-M3 • M3 20

AS1200-M5 • M5 105

AS2200-F01-S • G1/8 230

AS2200-F02-S • G1/4 460

AS3200-F03-S • G3/8 920

AS4200-F04-S • G1/2 1700

Vastusvastaventtiili
AS, metallinen

Vastusvastaventtiili. Metallia, pistoliitännällä. Ota yhteys SMC:hen.

Väliaine Ilma

Käyttöpaine 0,1 - 1,0 MPa (1- 10 bar)

Käyttölämpötila -5 ... +60 °C

• Kaksisuuntainen säätö
• Pistoliittimellä, suunnattavissa 360°
• Esimerkiksi yksitoimisiin sylintereihin

Väliaine Ilma

Käyttöpaine
0,1–1,0 MPa (1–10 bar) AS1200-M3: 0,1–0,7 MPa (1–7 bar)

Käyttölämpötila -5 ... +60 °C

• Suunnattavissa 360°
• Tarkka säätö kuristimen muodon ja hienon kierteen ansiosta
• Lukkomutteri asetuksen lukitsemiseen
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Vastusvastaventtiili, ruostumatonta terästä
AS•FG

Tuotekoodi Liitäntä Putken Ø [mm] Virtaama [NL/min] Piirrosmerkki

AS1201FG-M5-04 •
M5

4
100

AS1201FG-M5-06 • 6

AS2201FG-01-04S •

R1/8

4 180

AS2201FG-01-06S • 6
230

AS2201FG-01-08S • 8

AS2201FG-02-06S •
R1/4

6 390

AS2201FG-02-08S •
8

460

AS3201FG-03-08S •
R3/8

790

AS3201FG-03-10S •
10

920

AS4201FG-04-10S •
R1/2

1580

AS4201FG-04-12S • 12 1710

Vastusvastaventtiili, suora malli
AS, metallinen

Vakio

Tuotekoodi Liitäntä Virtaama [NL/min] Piirrosmerkki

AS1000-M3 • M3 20

AS1000-M5 • M5 80

AS2000-F01 • G1/8 250

AS2000-F02 • G1/4 250

AS3000-F03 • G3/8 810

AS4000-F04 • G1/2 1670

Suurelle virtaamalle

Tuotekoodi Liitäntä Virtaama 1) [NL/min] Piirrosmerkki

AS500-F06 • G3/4 8100

AS600-F10 • G 1 16900

AS800-F12 • G 1 1/4 38500

AS900-F14 • G 1 1/2 47500

AS900-F20 • G 2 60800
Muita yhdistelmiä kysyttäessä.

Väliaine Ilma

Käyttöpaine 0,1–1,0 MPa (1–10 bar) AS1000: 0,1–0,7 MPa (1–7 bar)

Käyttölämpötila -5 ... +60 °C

• Suuri virtauskapasiteetti
• Hieno kierre tarkkaa säätöä varten

Väliaine Ilma

Käyttöpaine 0,1–1,0 MPa (1–10 bar)

Käyttölämpötila -5 ... +60 °C

• Metalliosat ruostumatonta terästä
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Tuotekoodi Liitäntä Putken Ø [mm]
Virtaama  
[NL/min]

Piirrosmerkki

ASG220F-M5-04 •
M5

4
100

ASG220F-M5-06 • 6

ASG320F-01-04S •

R1/8

4 180

ASG320F-01-06S • 6
230

ASG320F-01-08S • 8

ASG420F-02-06S •

R1/4

6 390

ASG420F-02-08S • 8
460

ASG420F-02-10S • 10

ASG520F-03-08S •

R3/8

8 790

ASG520F-03-10S • 10
920

ASG520F-03-12S •
12

ASG620F-04-12S • R1/2 1580

Vastusvastaventtiili, ruostumatonta terästä 
(kulmamalli)
ASG

Vastusvastaventtiili, suojaus luvatonta säätöä 
vastaan
AS•F-D

Kulmamalli

Yleismalli

Väliaine Ilma

Käyttöpaine 0,1–1,0 MPa (1–10 bar)

Käyttölämpötila -5 ... +60 °C

• Materiaalit SUS316 ja FKM-fluorimuovi korroosionkestävyyden parantamiseksi
• Kulmamalli mahdollistaa putkiliitännän kiertämisen paineilmasylinterien asennuksen mukaisesti
• Sopivat putkimateriaalit: FEP, PFA, nylon, pehmeä nylon, polyuretaani, polyolefiini

Väliaine Ilma

Käyttöpaine 0,1–1,0 MPa (1–10 bar)

Käyttölämpötila -5 ... +60 °C

• Tasakantainen säätöruuvi, säädettävissä vain ruuvitaltalla
• Suurin käyttöpaine 1 MPa

Vastusvastaventtiili tasakantaisella säätöruuvilla, versio D, AS□F

Tuotekoodi
Liitäntä Putken Ø [mm] Virtaama [NL/min] Piirrosmerkki

Kulmamalli Yleismalli

AS1201F-M5-23D • AS1301F-M5-23D

M5

3,2

100AS1201F-M5-04D • AS1301F-M5-04D • 4

AS1201F-M5-06D • AS1301F-M5-06D •
6

AS2201F-01-06SD • AS2301F-01-06SD •
R1/8 230

AS2201F-01-08SD • AS2301F-01-08SD • 8

AS2201F-02-06SD • AS2301F-02-06SD

R1/4

6 390

AS2201F-02-08SD • AS2301F-02-08SD 8 460

AS3201F-02-06SD • AS3301F-02-06SD 6 660

AS3201F-02-08SD • AS3301F-02-08SD 8 790

AS3201F-02-10SD • AS3301F-02-10SD 10 920

AS3201F-03-06SD • AS3301F-03-06SD

R3/8

6 660

AS3201F-03-08SD • AS3301F-03-08SD 8 790

AS3201F-03-10SD • AS3301F-03-10SD 10 920
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Vastusvastaventtiili sulkuventtiilillä
ASP•F

Väliaine Ilma

Käyttöpaine 0,1–1,0 MPa (1–10 bar)

Käyttölämpötila -5 ... +60 °C

• 2 pneumatiikkatoimintoa samassa venttiilissä – vastusvastaventtiili ja sulkuventtiili
• Sulkuventtiilin paine 50 % käyttöpaineesta (yli 0,1 MPa)
• Asennus suoraan toimilaitteeseen
• Suunnattavissa 360°

Vastusvastaventtiili inline-asennukseen, tasakantaisella 
säätöruuvilla, versio D, AS□001F

Tuotekoodi
Suora Putken Ø [mm]

Virtaama  
[NL/min]

Piirrosmerkki

AS1001F-23D • 3,2
100

AS1001F-04D • 4

AS2001F-06D •
6

230

AS2051F-06D • 290

AS2051F-08D •
8

460

AS3001F-08D • 660

AS3001F-10D • 10 920

Huomaa: 0,5 MPa tulopaineella.

Mahdollistaa sylinterien nopeudensäädön ja tilapäisen pysäyttämisen väliasentoon

ASP:n käyttöesimerkkejä

Putoamisen 
esto

Tuotekoodi Liitäntä Liitäntä
Ohjauspaine Putken Ø [mm]

Virtaama  
[NL/min]

Piirrosmerkki

ASP330F-01-06S •
R1/8 M5

6
180

ASP330F-01-08S • 8

ASP430F-F02-06S •
R1/4

G1/8

6 330

ASP430F-F02-08S •
8

350

ASP530F-F03-08S •
R3/8

600

ASP530F-F03-10S •
10

750

ASP630F-F04-10S •
R1/2 G1/4

1100

ASP630F-F04-12S • 12 1190
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Ilmansäästöventtiili
ASR, ASQ

Muut sovellukset
• Nykäyksenesto sylinterin 

pystysuuntaisessa liikkeessä.

• Nopea ilman täyttö liikkeen päässä 
puristinsovelluksia varten.

Paineventtiili / ASR Virtausventtiili / ASQ

Vastusvastaventtiili sulkuventtiilillä ja virtauksen 
säätöventtiili samassa kokonaisuudessa 

Tasapainotuspaine

Paineventtiili

Vastusvastaventtiili

Vastusvastaventtiili

Virtausventtiili

Työisku Työisku

Paluuisku Paluuisku

Paine-
venttiili

Virtaus-
venttiili

Esiohjausventtiili ja 2-suuntainen sulkuventtiili 
samassa kokonaisuudessa

Vähentää ilmankulutusta tekemällä paluuliikkeen alennetulla käyttöpaineella.

Perinteinen venttiili
Työ- ja paluuiskut toimivat samalla 
paineella.

Ilmansäästöventtiili
Paluuisku toimii alennetulla 
paineella

Tuotekoodi
Liitäntä

Putken Ø [mm]

Paineventtiili Virtausventtiili 6* 8* 10 12

ASR430F-02-□S • ASQ430F-02-□S •
R1/4

• • •

ASR530F-02-□S • ASQ530F-02-□S • • • • •

ASR530F-03-□S • ASQ530F-03-□S •
R3/8

• • • •

ASR630F-03-□S • ASQ630F-03-□S • • •

ASR630F-04-□S • ASQ630F-04-□S • R1/2 • •

□: Lisää sopiva putken ulko-Ø [mm]  
*Putken ulkohalkaisijalle 6 mm lisää 06, 8 mm lisää 08.

Väliaine Ilma

Suurin käyttöpaine 1 MPa (10 bar)

Paineen säätöalue 0,1–0,3 MPa (1–3 bar)

Käyttölämpötila 5 ... 60 °C

•  ASQ + ASR antavat hallitun paluuliikkeen ilman viivettä (lyhyt jaksoaika)
•  ASR paineensäädöllä
•  ASQ haluttaessa hallittu paluuliike ilman viivettä
• Asennus suoraan toimilaitteen liitäntöihin
* 40 % pienempi ilmankulutus kuin ilman paluuliikkeen paineensäätöä.
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Ilmansäästöventtiili
AS-R / AS-Q

Alla olevissa sovelluksissa edellisen sivun täysin säädettävä ASR/ASQ voi toimia paremmin:
• Sovellukset, joissa kuormitus vaihtelee
• Sovellukset, joissa on suuri ulkoinen tai sylinterin sisäinen kitka (korkea liikkeellelähtöpaine)
• Sovellukset, joissa säädetyn nopeuden on oltava hyvin tarkka
• Pystysuuntaisen liikkeen sovellukset

Tuotekoodi
Liitäntä

Putken Ø [mm] Piirrosmerkki

Paineventtiili Virtausventtiili 6* 8* 10 12 Paineventtiili Virtausventtiili

AS22R-G01-□ - G1/8 • • •

AS22R-G02-□ AS22Q-G02-□
G1/4

• • •

AS32R-G02-□ AS32Q-G02-□ • • •

AS32R-G03-□ AS32Q-G03-□
G3/8

• • •

AS42R-G03-□ AS42Q-G03-□ • •

AS42R-G04-□ AS42Q-G04-□ G1/2 • •

□ putken ulkohalkaisija [mm]
* Lisää putken ulkohalkaisijaa 6 mm varten 06 ja 8 mm varten 08.

ASR Paineventtiili ja vastusvastaventtiili 
tulopuolen säätöön 

ASQ Virtausventtiili ja vastusvastaventtiili 
tulopuolen säätöön 

Kuristusäänenvaimennin
ASN2

• Poistoilman äänenvaimennus yli 20 dB
• Helppo sylinterin nopeuden hidastus
• Kiinnitys suoraan venttiilin poistoon
• Käyttöpainealue 0–1 MPa

Väliaine Ilma

Käyttöpaine 0,3–0,7 MPa (3–7 bar)

Paineasetus 
paineenalennukseen, ASR

0,2 MPa (2 bar)*

Paineasetus nopeaan 
ilmanpoistoon, ASQ

0,2 MPa (2 bar)*

Käyttölämpötila -5 ... +60 °C

* = 0,5 MPa tulopaineella.

• Helppo säätää, yksi lukittuva nuppi (270°) per yksikkö
• Yhtä helppo asentaa kuin vastusvastaventtiili
• 25 % pienempi ilmankulutus kuin ilman paluuliikkeen paineensäätöä
• Ilmansäästöventtiili, jossa on esiasetettu paine-venttiili ja virtausventtiili nopeaa  
   ilmanpoistoa varten
• Yhdistelmä vähentää ilmankulutusta ja lyhentää jaksoaikaa
• Nopeudensäätö molempiin suuntiin

Tuotekoodi Liitäntä
Tehollinen pinta-ala 

[mm2]
Piirrosmerkki

ASN2-M5 • M5 1,8

ASN2-01-S • R1/8 3,6

ASN2-02-S • R1/4 6,5

ASN2-03-S • R3/8 16,6

ASN2-04-S • R1/2 24,5



4Liittimet, putket ja virtausventtiilit

• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 373

Li
it

ti
m

et
, p

ut
ke

t 
ja

 v
ir

ta
us

ve
nt

ti
ili

t

Pikapoistoventtiili
ASV

Sylinteri varustettuna ASV:lla

Väliaine Ilma

Käyttöpaine 0,1–1,0 MPa (1–10 bar)

Käyttölämpötila -5 ... +60 °C

• 3 pneumatiikkatoimintoa samassa kompaktissa kokonaisuudessa
•  Nopeisiin säädettäviin liikkeisiin
• Liekinkestävä standardin UL 94 luokan V-0 mukaisesti (mallit ASV3□, ASV4□ ja ASV5□)

Väliaine Ilma

Käyttöpaine 0,1–1,0 MPa (1–10 bar)

Käyttölämpötila -5 ... +60 °C
’

• Suuri ilmanpoisto- ja virtauskapasiteetti

Tuotekoodi Liitäntä
Virtaama [NL/min]

Piirrosmerkki
IN → OUT OUT → EXH

AQ1500-M5 • M5x0,8 110 150

EAQ1510-F01• G1/8 220 315

EAQ2000-F01 • G1/8 1360 1360

EAQ2000-F02 • G1/4 1910 2180

EAQ3000-F03 • G3/8 3270 3820

EAQ5000-F04 • G1/2 5725 6270

EAQ5000-F06 • G3/4 7360 9815

Pikapoistoventtiili, suuri virtaus
AQ/EAQ

JASV
Tutustu myös uuteen kompaktin kokoiseen  
pikapoistoventtiiliimme osoitteessa smc.fi

Tuotekoodi Liitäntä Putken Ø [mm]
Virtaama [NL/min]

Piirrosmerkki
IN → OUT OUT → EXH

ASV120F-M3-04 • M3
4

16 16

ASV220F-M5-04 •
M5 71 71

ASV220F-M5-06 •
6

ASV310F-01-06S •
R1/8 380 435

ASV310F-01-08S •
8

ASV410F-02-08S •
R1/4 735 765

ASV410F-02-10S •
10

ASV510F-03-10S • R3/8
1470 1580

ASV510F-04-12S • R1/2 12

https://www.smc.eu/fi-fi/products/compact-jasv~165870~nav
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Metallinen, sisäkierteellä

Tuotekoodi Liitäntä Virtaama [NL/min] Piirrosmerkki

VR1210-F01 • G1/8 311

VR1220-F02 • G1/4 695

TAI-venttiili, metallinen
VR1210/1220

Ryhmäpoisto

Tuotekoodi Putken Ø [mm]
Virtaama [NL/min]

Piirrosmerkki
IN → OUT OUT → EXH

AQ240F-04-04 • 4 95 135

AQ240F-06-06 •
6

130 145

AQ340F-06-06 • 220 220

Pikapoistoventtiili, pistoliittimellä
AQ240/340

Väliaine Ilma

Käyttöpaine 0,1–1,0 MPa (1–10 bar)

Käyttölämpötila -5 ... +60 °C

• Suora tai ryhmäpoisto
• Pistoliitin

Väliaine Ilma

Käyttöpaine 0,1–1,0 MPa (1–10 bar)

Käyttölämpötila -5 ... +60 °C

TAI-venttiili pistoliittimillä
VR1210F/1220F

RyhmäpoistoPoisto 
äänenvaimentimella

Tuotekoodi Liitäntä Virtaama [NL/min] Käyttöpaine [MPa]

VR1210F-23 • Ø3,2 150

0,05–1  
(0,5–10 bar)

VR1210F-04 • Ø4 210

VR1210F-06 • Ø6 420

VR1210F-08 • Ø8 480

VR1220F-08 • Ø8 680

VR1220F-10 • Ø10 1000

Poisto äänenvaimentimella

Tuotekoodi Putken Ø [mm]
Virtaama [NL/min]

Piirrosmerkki
IN → OUT OUT → EXH

AQ240F-04-00 • 4 95 135

AQ240F-06-00 •
6

130 145

AQ340F-06-00 • 220 220
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Tuotekoodi Putken Ø [mm]
Virtaama  
[NL/min]

Piirrosmerkki

VR1211F-23 3,2 74

VR1211F-04 • 4,0 99

VR1211F-06 • 6,0 123

JA-venttiili pistoliittimillä
VR1211F

Takaiskuventtiili, pistoliitin/kierre
AKH/AKB

Pistoliitin molemmilla puolilla

Tuotekoodi Putken Ø [mm] Virtaama [NL/min] Piirrosmerkki

AKH04-00 • 4 155

AKH06-00 • 6 355

AKH08-00 • 8 765

AKH10-00 • 10 1300

AKH12-00 • 12 1850

Väliaine Ilma

Käyttöpaine 0,05–1,0 MPa (0,5–10 bar)

Min. paine-ero 0,05 MPa (0,5 bar)

Käyttölämpötila -5 ... +60 °C

• Pneumaattisiin ohjauksiin
• Helppo asennus pistoliittimillä
• Suunnattavissa 360°

Väliaine Ilma

Käyttöpaine 0,05–1,0 MPa (0,5–10 bar)

Min. avautumispaine 0,005 MPa (0,05 bar)

Käyttölämpötila -5 ... +60 °C

• 3 rakennevaihtoehtoa
• Pistoliitin molemmilla puolilla
• Ulko-/sisäkierre
• Ulkokierre/pistoliitin
• Matala avautumispaine 

Ulkokierre/pistoliitin
Tuotekoodi Kierre Putken Ø [mm] Virtaama [NL/min] Piirrosmerkki

AKH04□-M5 • M5
4

155

A

B

AKH04□-01S • R1/8

AKH06□-M5 • M5

6AKH06□-01S • R1/8

355AKH06□-02S • R1/4

AKH08□-01S • R1/8

8AKH08□-02S • R1/4
765

AKH08□-03S • R3/8

AKH10□-02S • R1/4

10 1310AKH10□-03S • R3/8

AKH10□-04S • R1/2

AKH12□-03S • R3/8
12 1855

AKH12□-04S • R1/2
□: Virtaussuunta A tai B
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Takaiskuventtiili
EAK

Optinen paineenilmaisin
VR3100/3110

Tuotekoodi Liitäntä Virtaama [NL/min] Piirrosmerkki

EAK2000-F01 • G1/8 1365

EAK2000-F02 •
G1/4

1500

EAK4000-F02 • 2500

EAK4000-F03 • G3/8 4635

EAK4000-F04 • G1/2 5180

EAK6000-F06 • G3/4 10905

EAK6000-F10 • G1 12540

Tuotekoodi Ilmaisimen väri Liitäntä Piirrosmerkki

VR3100-01R • Punainen

Rc1/8VR3100-01G • Vihreä

VR3100-01O • Oranssi

VR3110_01R • Punainen
R1/8

VR3110_01G • Vihreä

VR3110

VR3100

Väliaine Ilma

Käyttöpaine 0,05–1,0 MPa (0,5–10 bar)

Min. avautumispaine 0,02 MPa (0,2 bar)

Käyttölämpötila -5 ... +60 °C

• Suuri virtauskapasiteetti
• Matala avautumispaine: 0,02 MPa

Väliaine Ilma

Käyttöpaine
VR3100: 0,1–0,8 MPa (1–8 bar) 
VR3110: 0,15–0,8 MPa (1,5–8 bar)

Käyttölämpötila -5 ... +60 °C

• Optinen paineenilmaisu paineen tarkkailua varten

Ulko-/sisäkierre

Tuotekoodi Liitäntä Virtaama [NL/min] Piirrosmerkki

AKB01□-01S • R1/8, Rc1/8 340

A
Virtaus-
suunta

B
Virtaus-
suunta

AKB02□-02S • R1/4, Rc1/4 825

AKB03□-03S • R3/8, Rc3/8 1410

AKB04□-04S • R1/2, Rc1/2 2000
□: Virtaussuunta A tai B
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Hidastussäädin 
DAS

Tuotekoodi

DAS5-06-X946

Väliaine Ilma

Käyttöpaine 0,3-0,7 MPa

Käyttölämpötila 0 ... +60 °C

Putkiliitäntä Ø 6

Sylinterin halkaisija Ø 10-40 mm

Iskunpituus > 150 mm

• Helppo asennus myös jälkiasennuksena venttiilin ja sylinterin väliin (myös ahtaisiin tiloihin:  
   mitat 52 x 64 x 55)
• Hidastuksen ajoitus ei häiriinny syöttöpaineen vaihtelusta
• Pienentää pysäytyksen aiheuttamaa iskua kohteissa joissa erillistä iskunvaimennusta ei voida  
   asentaa
• Mahdollistaa sylinterin kaksivaiheisen ohjauksen
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Digitaalinen virtausanturi syövyttäville nesteille  
ja kemikaaleille ......................................................

Instrumentering

Digitaalinen paine- ja alipainekytkin  
ilmalle, IP40 ...........................................................

ZSE10/ISE10

Digitaalinen paine- ja alipainekytkin  
ilmalle, IP65 ..........................................................

ZSE40A/ISE40A

Paine- ja alipainekytkin ilmalle .............................
PS1000/1100/1200

Paine- ja alipaineanturi  ........................................
PSE530/540

Ruostumaton paine- ja alipaineanturi ..................
PSE560/570

Paine-eroanturi  ....................................................

PSE550

Digitaaliset paine- ja alipainekytkimet

Paine- ja alipaineanturit

Digitaalinen etäisyystunnistin

Sähköiset/mekaaniset paine- ja alipainekytkimet

Anturit ja kytkimet

Painekytkin, Reed-kytkin .....................................
IS10/IS3000

Paine- ja alipainekytkin ........................................
ISE2/ZSE1

Instrumentointi

Virtauskytkimien ohjainlaite .................................
PFG3

Virtausanturi ja ohjainlaite ....................................
PFMV

Kompakti painemittari ..........................................
PPA

Virtauskytkin näytöllä ...........................................
PFMB

Painemittari

Digitaaliset virtauskytkimet

Digitaalinen paine- ja alipainekytkin  ...................
ZSE20/ISE20

Digit. painekytkin ilmalle ja nesteille, IP67 ...........
ISE7/ ISE7G

Paineanturin ohjainlaite ........................................
PSE200A/300A/300AC

Digitaalinen etäisyystunnistin ...............................
ISA3

Virtauskytkin näytöllä ...........................................
PF2M7

Virtauskytkin näytöllä ...........................................
PF3A

Sähkömagneettinen virtauskytkin nesteille .........
LFE

PF2D

Virtauskytkin näytöllä ...........................................
PFMC

Virtauskytkin nesteille, näytöllä ............................
PF3W

Tarvitsetko apua oikean paine- 
tai virtauskytkimen/mittarin 
löytämiseen?
Heti sisällysluettelon jälkeen löydät 
valintataulukot, jotka antavat hyvän 
yleiskuvan ja auttavat tekemään oikean 
valinnan.
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Sähköpneumaattinen paikoitin ............................
IP8000/8100/8001/8101

Paineensäädin vedelle..........................................
WR110

Suodatin vedelle ...................................................
WF300

Nestekierron lämpötilansäätimet - 
yleiskatsaus .........................................

Kiertävän nesteen lämpötilansäädin ....................
HRS

Näyttö staattisen sähkön anturille IZD .................
IZE11

Pumppu prosessikäyttöön (kalvopumppu) ..........
PB

Pumppu vaimentimella prosessikäyttöön............
PAX1000

Pumppu prosessikäyttöön ...................................
PA3000/5000

Pumput prosessikäyttöön

Paineensäädin ja suodatin vedelle

Paikoittimet

Kiertävän nesteen lämpötilansäädin

Ionisaattori, tuuletinmallinen ................................
IZF10R, IZF21, IZF31

Ionisaattori, sauvamallinen ...................................
IZT40/41/42

Ionisaattori, suutinmallinen ..................................
IZN10E

Ionisaattori, sauvamallinen ...................................
IZS40/41/42

Staattisen sähkön anturi .......................................
IZD10

Staattisen sähkön käsimittari ...............................
IZH10

Ionisaattorit

 411  420

 413

 412

 421

 414

 415

 414

 415

 422

 423

 422

............ 418

 417 

 420

IZG10 
Ionisaattori, pistoolimallinen........................................416
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Digitaaliset paine- ja alipainekytkimet integroidulla näytöllä

Sarja Malli Väliaine
Nimellispaine [Pa]

Liitäntä Näyttö
Lähtö

Analoginen 
lähtö Kotelointi-

luokka1
lähtö

2
lähtöä

1-5 V
4-20 
mA

ZSE10

Ilma

M5
sisäkierre

Pun. -

IP40

ZSE10F

ISE10

ZSE20

M5 
sisäkierre 
tai R1/8 3-os. 

pun./ 
vihreä/ 
oranssi

- - -ZSE20F

ISE20

ZSE20A

ZSE20AF

ISE20A

ZSE20B

IP65

ZSE20BF

ISE20B

ZSE20B-L

-ZSE20BF-L

ISE20B-L

ISE70
G1/4 

sisäkierre IP67
ISE71

ZSE40A M5 
sisäkierre 
& R1/8 

Pun. / 
vihreä

IP65
ISE40A

ZSE20C

Kaasut 
ja 

nesteet

M5 
sisäkierre 
ja R1/4 
tai G1/4 

ulkokierre 3-os. 
pun./ 

vihreä/ 
oranssi

IP65
ZSE20CF

ISE20C

ISE20CH

ISE70G

G1/4 
sisäkierre

IP67
ISE75G

ISE76G

ISE77G

300 k
100 k 500 k 1,5 M0

1 M 2 M 10 M
5 M

15 M-100 k
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Paine- ja alipaineanturit erillisellä näyttö-/ohjainlaitteella

Sarja Malli Väliaine
Nimellispaine [Pa]

Liitäntä Näyttö
Lähtö

Analoginen 
lähtö Kotelointi-

luokka1
lähtö

2
lähtöä

1-5 V
4-20 
mA

PSE530

Ilma

M5
ø6

ø1/4

PSE200A
PSE300A

PSE300AC

- - - IP40
PSE531

PSE532

PSE533

PSE540 M3, M5,
R1/8

NPT1/8
ø4, ø6

- - - IP40PSE541

PSE543

PSE550

Muovi-
putki

(koskee
maks. ø4
putkea)

- - IP40

PSE560

Kaasut 
ja 

nesteet

R1/8
Rc1/8 R1/4

NPT1/8
NPT1/4
URJ1/4
TSJ1/4

- - IP65
PSE561

PSE563

PSE564

PSE570

R1/4 
R1/8 M5 - - IP65PSE573

PSE574

PSE575

R1/4 M5 - - IP65PSE576

PSE577

PSE200A Digitaalisen paineanturin ohjainlaite, 4 kanavaa
Punainen/

vihreä/
oranssi

5
lähtöä

tai - - IP65/IP40

PSE300A Digitaalisen paineanturin ohjainlaite, 1 kanava
Punainen/

vihreä/
oranssi

2
lähtöä

IP40

PSE300AC Digitaalisen paineanturin ohjainlaite, 1 kanava
Punainen/

vihreä/
oranssi

2
lähtöä - - IP65

300 k
100 k 500 k 1,5 M0

1 M 2 M
10 M

15 M-100 k

Paine-eroanturi
0-2 kPa
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Digitaaliset virtauskytkimet ilmalle ja kaasuille

Sarja Malli Väliaine
Virtaama-alue [l/min]

Liitäntä Näyttö

Lähtöliitännät
Kotelointi-

luokkaDigit.
kpl

Analogiset

1-5 V 0-10 V 4-20 
mA

PF2M701

Kuiva 
ilma,

N2, Ar,
CO2

C4, C6 
tai G1/8

Sisäinen
3 väriä

2 kpl IP40

PF2M702

PF2M705

PF2M710

C6 tai 
G1/8

PF2M725

PF2M750

PF2M711

C8 tai 
G1/4

PFMB7201 2 kpl - IP40

PFMC7501

Kuiva 
ilma, 
N2

G1/2
2 kpl -

IP65

PFMC7102

PFMC7202 G3/4

PF3A703H G1

1 kplPF3A706H G1½

PF3A712H G2

PFG300 - Ohjainlaite PF3A:lle, PFMC:lle tai PFMB:lle 
(etävalvontaan/-ohjaukseen)

- 3 väriä 2 kpl IP40

20
10 50 200 30001

100 600 6000
12000

0 5

PFMV505

Kuiva 
ilma, 
N2

M5 x 
0,8

ks. 
PFMV30 - - -

IP40

PFMV510

PFMV530

PFMV505F

PFMV510F

PFMV530F

PFMV30 Ohjainlaite PFMV:lle - 2 väriä 2 kpl -

-1
-0,5 0,5

0 1 2 3-3 -2



Instrumentointi5

Instrum
ento

inti

384

Digitaaliset virtauskytkimet nesteille

Sarja Malli Väliaine

Virtaama-alue [l/min]
Liitän-

tä
Näyttö

Lähtöliitännät

Kotelointi-
luokkaDigit.

kpl

Analogiset

1-5 V 0-10 V 4-20 
mA

PF2D504 Ionipuh-
distettu 
vesi ja 

kemikaalit

3/8

PF2D30 - - IP65PF2D520 1/2

PF2D540 3/4

PF2D30 Ohjainlaite PF2D:lle Pun. 2 kpl
- - -

IP40

PF2D20 4-kanavainen ohjainlaite PF2D:lle Pun./
oranssi 4 kpl IP65/IP40

LFE1

Vesi ja 
muut 

sähköä 
johtavat 
nesteet

G1/2

Sisäinen 2 kpl -

IP65

LFE2 G3/4

LFE3 G1

LFE1J G1/2

PFG300

- - -LFE2J G3/4

LFE3J G1

LFE1K G1/2

- - -LFE2K G3/4

LFE3K G1

PF3W704

Vesi

3/8
Sisäinen

2 kpl - IP65

PF3W504 PFG300

PF3W720 3/8, 
1/2

Sisäinen

PF3W520 PFG300

PF3W740 1/2, 
3/4

Sisäinen

PF3W540 PFG300

PF3W711 3/4, 
1

Sisäinen

PF3W511 PFG300

PF3W721 1 
1/4,
1 1/2

Sisäinen

PF3W521 PFG300

PFG300
Ohjainlaite LFE:lle ja PF3W:lle 
(etävalvontaan/-ohjaukseen)

- 3 väriä 2 kpl IP40

20
10 50 200 30001

100 600 6000
12000

0 5
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Digitaalinen paine- ja alipainekytkin ilmalle, IP40
ZSE10/ISE10

Tyyppi ISE10 ZSE10 ZSE10F

Väliaine Ilma

Käyttöpaine
-0,1 ... 1 MPa  
(-1 ... 10 bar)

0 ... -101 kPa  
(0 ... -1,01 bar)

-100 ... 100 kPa  
(-1 ... 1 bar)

Paineen säätöalue
-0,105 ... 1,05 MPa 
(-1,05 ... 10,5 bar)

10 ... -105,0 kPa  
(0,1 ... - 1,05 bar)

-105 ... 105 kPa  
(-1,05 ... 1,05 bar)

Jännite 12-24 V DC (± 10 %)

Virrankesto 80 mA

Virrankulutus 40 mA

Väliaineen liitäntä
M5 (sisäkierre), sivulle 

M5 (sisäkierre), alaspäin

Sähköliitäntä Pistoke, 2 m kaapeli

Kotelointiluokka IP40

• Kolme painealuetta: Alipaine, alipaine/matala paine ja alipaine/korkea paine
• Pienikokoinen, leveys vain 9,8 mm
• Digitaaliset lähdöt (PNP/NPN), analoginen lähtö: 1-5 V

Painekytkin ISE10

Tuotekoodi Väliaineen liitäntä Lähtö

ISE10-M5-B-G • M5-sisäkierre 2 x PNP

ISE10-M5-E-G M5-sisäkierre 1 x PNP + analoginen 0,6-5 V

ISE10-M5R-B-G M5-sisäkierre, liitäntä alaspäin 2 x PNP

ISE10-M5R-E-G M5-sisäkierre, liitäntä alaspäin 1 x PNP + analoginen 0,6-5 V

Alipainekytkin ZSE10

Tuotekoodi Väliaineen liitäntä Lähtö

ZSE10-M5-B-G • M5-sisäkierre 2 x PNP

ZSE10-M5-E-G M5-sisäkierre 1 x PNP + analoginen 1-5 V

ZSE10-M5R-B-G M5-sisäkierre, liitäntä alaspäin 2 x PNP

ZSE10-M5R-E-G M5-sisäkierre, liitäntä alaspäin 1 x PNP + analoginen 1-5 V

Matalapaine-/alipainekytkin ZSE10F

Tuotekoodi Väliaineen liitäntä Lähtö

ZSE10F-M5-B-G • M5-sisäkierre 2 x PNP

ZSE10F-M5-E-G M5-sisäkierre 1 x PNP + analoginen 1-5 V

ZSE10F-M5R-B-G M5-sisäkierre, liitäntä alaspäin 2 x PNP

ZSE10F-M5R-E-G M5-sisäkierre, liitäntä alaspäin 1 x PNP + analoginen 1-5 V

Kysy NPN-versio SMC:ltä.
Kysy R1/8”-ulkokierre SMC:ltä.

Tarvikkeet/varaosat 

Tuotekoodi Tyyppi

ZS-39-R • Asennussarja DIN-kisko

ZS-39-B • Paneeliasennussarja

ZS-39-D Paneeliasennussarja etusuojuksella

ZS-39-01 • Etusuojus

ZS-39-5G • 2 m kaapeli ja pistoke

Paneeliasennussarja

M5 sisäkierre, liitäntä sivulle

Putkiliitäntä

M5-sisäkierre, liitäntä alaspäin

Putkiliitäntä
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Digitaalinen paine- ja alipainekytkin 
ZSE20□/ISE20□

Tyyppi ISE20□ ZSE20□ ZSE20□F

Väliaine Ilma (C-versio; yleiset kaasut ja nesteet)

Alue Positiivinen paine Alipaine Alipaine/matala paine

Jännite 12-24 V DC (±10 %)

Virrankesto 80 mA

Virrankulutus maks. 25 mA

Sähköliitäntä Pistoke + 2 m kaapeli, sisältyy

• Kolme painealuetta: positiivinen paine, alipaine ja alipaine/matala paine 
• Suuri, helppolukuinen digitaalinäyttö, värin valintamahdollisuus
• Eri arvot luettavissa samanaikaisesti, esim. asetuspaine ja todellinen paine
• ”Snapshot-toiminto” mahdollistaa hatkellisen painetason suoran ohjelmoinnin
• Saatavana myös IO-Link-versio

Painekytkin ja alipainekytkin ilmalle

Tuotekoodi Käyttöpaine Kotelointiluokka Väliaineen liitäntä Lähtö

ZSE20-P-M5-L

 -101 ... 0 kPa

IP40

M5-sisäkierre
1 x PNP

ZSE20-P-01-L • R1/8-ulkokierre

ZSE20A-T-M5-J • M5-sisäkierre
2 x PNP + analoginen 1-5 V*

ZSE20A-T-01-J • R1/8-ulkokierre

ZSE20A-V-M5-J • M5-sisäkierre
2 x PNP + analoginen 4-20 mA*

ZSE20A-V-01-J • R1/8-ulkokierre

ZSE20B-T-M5-W •

IP65

M5-sisäkierre
2 x PNP + analoginen 1-5 V*

ZSE20B-T-01-W • R1/8-ulkokierre

ZSE20B-V-M5-W • M5-sisäkierre
2 x PNP + analoginen 4-20 mA*

ZSE20B-V-01-W • R1/8-ulkokierre

ZSE20B-L-M5-W • M5-sisäkierre
IO-Link tai 1 x PNP/NPN (switch)

ZSE20B-L-01-W • R1/8-ulkokierre

ZSE20F-P-M5-L

-100 ... 100 kPa

IP40

M5-sisäkierre
1 x PNP

ZSE20F-P-01-L • R1/8-ulkokierre

ZSE20AF-T-M5-J • M5-sisäkierre
2 x PNP + analoginen 1-5 V*

ZSE20AF-T-01-J • R1/8-ulkokierre

ZSE20AF-V-M5-J • M5-sisäkierre
2 x PNP + analoginen 4-20 mA*

ZSE20AF-V-01-J • R1/8-ulkokierre

ZSE20BF-T-M5-W •

IP65

M5-sisäkierre
2 x PNP + analoginen 1-5 V*

ZSE20BF-T-01-W • R1/8-ulkokierre

ZSE20BF-V-M5-W • M5-sisäkierre
2 x PNP + analoginen 4-20 mA*

ZSE20BF-V-01-W • R1/8-ulkokierre

ZSE20BF-L-M5-W • M5-sisäkierre
IO-Link tai 1 x PNP/NPN (switch)

ZSE20BF-L-01-W • R1/8-ulkokierre

ISE20-P-M5-L

-0,1 ... 1 MPa

IP40

M5-sisäkierre
1 x PNP

ISE20-P-01-L • R1/8-ulkokierre

ISE20A-T-M5-J • M5-sisäkierre
2 x PNP + analoginen 0,6-5 V*

ISE20A-T-01-J • R1/8-ulkokierre

ISE20A-V-M5-J • M5-sisäkierre
2 x PNP + analoginen 2,4-20 mA*

ISE20A-V-01-J • R1/8-ulkokierre

ISE20B-T-M5-W •

IP65

M5-sisäkierre
2 x PNP + analoginen 0,6-5 V*

ISE20B-T-01-W • R1/8-ulkokierre

ISE20B-V-M5-W • M5-sisäkierre
2 x PNP + analoginen 2,4-20 mA*

ISE20B-V-01-W • R1/8-ulkokierre

ISE20B-L-M5-W •
0-1 MPa

M5-sisäkierre
IO-Link tai 1 x PNP/NPN (switch)

ISE20B-L-01-W • R1/8-ulkokierre

 *Analoginen lähtö vaihdettavissa auto-shift- tai kopiointitoiminnolle

IP40 IP65
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Liitäntä taaksepäin    Liitäntä alaspäin

Painekytkin yleisille kaasuille ja nesteille, IP65

Tuotekoodi Käyttöpaine Väliaineen liitäntä Lähtö

ZSE20C-T-02-W

 -101 ... 0 kPa

Ulkokierre R1/4 ja sisäkierre M5

2 x PNP + analoginen 1-5 V*
ZSE20C-T-F02-W • Ulkokierre G1/4 ja sisäkierre M5

ZSE20C-T-02L-W Ulkokierre R1/4 ja sisäkierre M5, liitäntä alaspäin

ZSE20C-T-F02L-W Ulkokierre G1/4 ja sisäkierre M5, liitäntä alaspäin

ZSE20C-V-02-W Ulkokierre R1/4 ja sisäkierre M5

2 x PNP + analoginen 4-20 mA*
ZSE20C-V-F02-W • Ulkokierre G1/4 ja sisäkierre M5

ZSE20C-V-02L-W Ulkokierre R1/4 ja sisäkierre M5, liitäntä alaspäin

ZSE20C-V-F02L-W Ulkokierre G1/4 ja sisäkierre M5, liitäntä alaspäin

ZSE20CF-T-02-W •

-100 ... 100 kPa

Ulkokierre R1/4 ja sisäkierre M5

2 x PNP + analoginen 1-5 V*
ZSE20CF-T-F02-W • Ulkokierre G1/4 ja sisäkierre M5

ZSE20CF-T-02L-W Ulkokierre R1/4 ja sisäkierre M5, liitäntä alaspäin

ZSE20CF-T-F02L-W Ulkokierre G1/4 ja sisäkierre M5, liitäntä alaspäin

ZSE20CF-V-02-W • Ulkokierre R1/4 ja sisäkierre M5

2 x PNP + analoginen 4-20 mA*
ZSE20CF-V-F02-W • Ulkokierre G1/4 ja sisäkierre M5

ZSE20CF-V-02L-W Ulkokierre R1/4 ja sisäkierre M5, liitäntä alaspäin

ZSE20CF-V-F02L-W Ulkokierre G1/4 ja sisäkierre M5, liitäntä alaspäin

ISE20C-T-02-W •

-0,1 ... 1 MPa

Ulkokierre R1/4 ja sisäkierre M5

2 x PNP + analoginen 0,6-5 V*
ISE20C-T-F02-W • Ulkokierre G1/4 ja sisäkierre M5

ISE20C-T-02L-W Ulkokierre R1/4 ja sisäkierre M5, liitäntä alaspäin

ISE20C-T-F02L-W Ulkokierre G1/4 ja sisäkierre M5, liitäntä alaspäin

ISE20C-V-02-W • Ulkokierre R1/4 ja sisäkierre M5

2 x PNP + analoginen 2,4-20 mA*
ISE20C-V-F02-W • Ulkokierre G1/4 ja sisäkierre M5

ISE20C-V-02L-W Ulkokierre R1/4 ja sisäkierre M5, liitäntä alaspäin

ISE20C-V-F02L-W Ulkokierre G1/4 ja sisäkierre M5, liitäntä alaspäin

ISE20CH-T-02-W •

-0,1 ... 2 MPa

Ulkokierre R1/4 ja sisäkierre M5

2 x PNP + analoginen 0,8-5 V*
ISE20CH-T-F02-W • Ulkokierre G1/4 ja sisäkierre M5

ISE20CH-T-02L-W Ulkokierre R1/4 ja sisäkierre M5, liitäntä alaspäin

ISE20CH-T-F02L-W Ulkokierre G1/4 ja sisäkierre M5, liitäntä alaspäin

ISE20CH-V-02-W • Ulkokierre R1/4 ja sisäkierre M5

2 x PNP + analoginen 3,2-20 mA*
ISE20CH-V-F02-W • Ulkokierre G1/4 ja sisäkierre M5

ISE20CH-V-02L-W Ulkokierre R1/4 ja sisäkierre M5, liitäntä alaspäin

ISE20CH-V-F02L-W Ulkokierre G1/4 ja sisäkierre M5, liitäntä alaspäin

 *Analoginen lähtö vaihdettavissa auto-shift- tai kopiointitoiminnolle.
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Tarvikkeet/varaosat 

Tuotekoodi Tyyppi Sopii malleihin

ZS-46-A1 • Kiinnike A1
ZSE20(F)/ISE20, ZSE20A(F)/ISE20A, ZSE20B(F)/ISE20B, 
ZSE20C(F)/ISE20C, liitäntä taaksepäin

ZS-46-A2 • Kiinnike A2 ZSE20(F)/ISE20, ZSE20A(F)/ISE20A, ZSE20B(F)/ISE20B

ZS-46-B • Paneeliasennussarja ZSE20(F)/ISE20, ZSE20A(F)/ISE20A, ZSE20B(F)/ISE20B, 
ZSE20C(F)/ISE20C, liitäntä taaksepäinZS-46-D • Paneeliasennussarja etusuojuksella

ZS-46-3L • Pistoke + 2 m kaapeli ZSE20(F)/ISE20

ZS-46-5L • Pistoke + 2 m kaapeli ZSE20A(F)/ISE20A

ZS-46-5F • Pistoke vesitiiviillä suojuksella + 2 m kaapeli ZSE20B(F)/ISE20B, ZSE20C(F)/ISE20C

ZS-46-E • Kiinnike

ZSE20C(F)/ISE20C, liitäntä alaspäinZS-35-B Paneeliasennussarja

ZS-35-E • Paneeliasennussarja etusuojuksella

ZS-46-5FM12 • Pistoke ja kaapeli, M12, IP65, kaapelin pituus 100 mm ZSE20B(F)/ISE20B, ZSE20C(F)/ISE20C

ZS-46-5LM12 • Pistoke ja kaapeli, M12, IP40, kaapelin pituus 100 mm ZSE20(F)/ISE20, ZSE20A(F)/ISE20A

ZS-46-5LA-X424 Sovitekaapeli ZSE/ISE30A, digitaaliset lähdöt ZSE/ISE20 ja ZSE/ISE20A

ZS-46-5LB-X424 Sovitekaapeli ZSE/ISE30A, digitaaliset + analogiset lähdöt ZSE/ISE20A

Sovitinkaapeli ZSE/ISE30

Kiinnike  
ZS-46-E

Paneeliasennussarja
ZS-35-B

Paneeliasennussarja etusuojuksella 
ZS-35-E

Kiinnike A1 Kiinnike A2 Paneeliasennussarja 
ZS-46-B

Paneeliasennussarja etusuojuksella 
ZS-46-D

Pistoke ja kaapeli, M12 Pistoke vesitiiviillä suojuksella Pistoke (ilman vesitiivistä suojusta)



5

• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

In
st

ru
m

en
to

in
ti

Instrumentointi

389

Digitaalinen paine- ja alipainekytkin ilmalle, IP65
ZSE40A/ISE40A

Paine-/alipainekytkin ISE40A/ZSE40A

Tuotekoodi Väliaineen liitäntä Lähtö

ISE40A-01-P-L •
R1/8-ulkokierre ja M5-sisäkierre 1 x PNP

ZSE40A-01-P-L •

Kysy NPN-versio SMC:ltä

Tyyppi ISE40A ZSE40A

Väliaine Ilma

Käyttöpaine
-0,1 ... 1 MPa  
(-1 ... 10 bar)

0 ... -101,3 kPa  
(0 ... -1,013 bar)

Paineen säätöalue
-0,105 ... 1,05 MPa  
(-1,05 ... 10,5 bar)

10 ... -105,0 kPa  
(0,1 ... - 1,05 bar)

Jännite 12-24 V DC (± 10 %)

Virrankesto 80 mA

Virrankulutus 45 mA

Väliaineen liitäntä R1/8” (M5)

Sähköliitäntä M8-pistoke (3-napainen)

Kotelointiluokka IP65

• Suuri, helppolukuinen näyttö, värin valintamahdollisuus
• Versio M8-liitännällä

Kiinnike A Kiinnike D

Asennustarvikkeet

Tarvikkeet/varaosat

Tuotekoodi Tyyppi

ZS-24-A • Kiinnike A

ZS-24-D • Kiinnike D

V100-49-1-1 • Liitäntäkaapeli M8-naaraspistokkeella, 3-nap. kaapeli 1 m

V100-49-1-3 • Liitäntäkaapeli M8-naaraspistokkeella, 3-nap. kaapeli 3 m

Painekytkin M8-sähköliitännällä ei sovi paneeliasennussarjoihin
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Digitaalinen painekytkin ilmalle ja nesteille, IP67
ISE7□/ ISE7□G

Tyyppi ISE7□ ISE7□G

Väliaine Ilma
Ilma ja ruostumattoman teräksen 

kanssa yhteensopivat nesteet

Jännite IO-Link-tila: 18-30 V DC, muuten 12-24 V DC ±10 %

Lähtö IO-Link + 1 x PNP/NPN tai 2 x PNP/NPN (valittavissa)

Virrankesto 80 mA 

Virrankulutus maks. 35 mA 

Väliaineen liitäntä G1/4” (sisäkierre)

Sähköliitäntä M12-liitin

Kotelointiluokka IP67

• Painekytkin 100 bar asti
• Vankka rakenne vaativaan käyttöön
• 3-osainen kallistettu näyttö helpottaa lukemista
• IO-Link vakiona
• NPN/PNP-kytkin

ISE7□

Tuotekoodi Käyttöpaine

ISE70-F02-L2 • 0-1 MPa (0-10 bar)

ISE71-F02-L2 • 0-1,6 MPa (0-16 bar)

ISE70□G

Tuotekoodi Käyttöpaine

ISE70G-F02-L2 • 0-1 MPa (0-10 bar)

ISE75G-F02-L2 • 0-2 MPa (0-20 bar)

ISE76G-F02-L2 • 0-5 MPa (0-50 bar)

ISE77G-F02-L2 • 0-10 MPa (0-100 bar)

Tarvikkeet/varaosat 

Tuotekoodi Tyyppi

ZS-50-A • Kiinnike, vaihdettavissa ISE70 ja ISE75(H)

ZS-50-B • Kiinnike ja kaksi kiinnitysruuvia (M4 x 6L)

ZS-31-B • 5 m kaapeli suoralla M12-pistokkeella

ZS-31-C • 5 m kaapeli M12-kulmapistokkeella

Kiinnike ZS-50-A Kiinnike ZS-50-B
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Paine- ja alipainekytkin ilmalle
PS1000/1100/1200

Tyyppi PS1000 PS1100 PS1200

Väliaine Ilma

Käyttöpaine
-0,1 ... 1 MPa  
(-1 ... 10 bar)

-0,1 ... 1 MPa  
(-1 ... 10 bar)

-100 ... 500 kPa 
(-1 ... 5 bar)

Paineen säätöalue
-0,1 ... 0,45 MPa 

(-1 ... 4,5 bar)
-0,1 ... 0,4 MPa  

(-1 ... 4 bar)
-100 ... 0 kPa  
(-1 ... 0 bar)

Jännite 12-24 V DC (± 10 %)

Virrankesto 5-40 mA

Väliaineen liitäntä 6 mm pistoliittimelle

Sähköliitäntä 3 m kiinteä kaapeli

Kotelointiluokka IP40

• Asennus suoraan pistoliittimiin   
• 2-johdinliitäntä 
•  PS1000 soveltuu parhaiten painekytkimeksi. PS1100 ja PS1200 soveltuvat parhaiten 

alipainekytkimiksi  

Tuotekoodi Väliaineen liitäntä Lähtö

PS1000-R06L-Q •

Pistoliitin Ø 6

Paine ≥ kytkentäpiste: ON

PS1100-R06L-Q • Paine ≤ kytkentäpiste: ON

PS1200-R06L-Q • Paine ≤ kytkentäpiste: ON

Imun valvonta

Alipaine

Tunnistin

Paineen valvonta
FRL

Tunnistin

FRL

Paineen valvonta 
toimilaitteessa

Tunnistin
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Digitaalinen etäisyystunnistin
ISA3

Tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

ISA-14 • Kiinnike

ISA-12-C • Kierretulppa ja tiiviste (G1/8”)

ISA-5-1 • DIN-kisko 1 asemalle

ZS-31-C • Kaapeli ja pistoke (kulma, 5 m)

Väliaine Paineilma, öljytön

Liitäntäkoko G1/8”

Käyttöpaine 100-200 kPa (1-2 bar)

Virrankesto 10 mA

Jännite 24 V DC (±10 %)

Sähköliitäntä M12 (5 m liitäntäkaapeli sisältyy)

Kotelointiluokka IP67

• Digitaalinäyttö: Kaksi näyttöä mahdollistaa eri tietojen tarkastamisen
• Helppo asetus digitaalinäytöllä: 3-vaiheinen asetus (tilannekuvatoiminto)
• Kestää 0,6 MPa painetta (3-kertainen verrattuna ISA2-sarjaan)  
• Tunnistusperiaate ilman esiohjausilmaa
• Helppo puhdistaa tarvittaessa
• Saatavana myös IO-Link 

Tuotekoodi Nimellisetäisyys [mm] Lähtö

ISA3-FFP-1

0,01-0,03

1x PNP

ISA3-FFB-1 2x PNP

ISA3-FFL-1 IO-link / 2x PNP/NPN

ISA3-GFP-1

0,02-0,15

1x PNP

ISA3-GFB-1 2x PNP

ISA3-GFL-1 IO-link / 2x PNP/NPN

ISA3-HFP-1 •

0,05-0,30

1x PNP

ISA3-HFB-1 2x PNP

ISA3-HFL-1 IO-link / 2x PNP/NPN
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Paine- ja alipaineanturi 
PSE530/540

Tunnistin paineilmalle 

Tuotekoodi Kierre Painealue

PSE530-M5 •

M5

0-1 MPa (0-10 bar)

PSE531-M5 • Alipaine -101 ... 0 kPa (-1,01 ... 0 bar)

PSE532-M5 • 0-101 kPa (0-1,01 bar)

PSE533-M5 • Alipaine ja matala paine -101 ... 101 kPa (-1,01 ... 1,01 bar)

Näyttö: ks. ohjainlaite PSE200A / PSE300A / PSE300AC

Pistoke ja kaapeli, PSE53x 

Tuotekoodi Kuvaus

ZS-26-J • Pistoke, 3 m kaapeli + pistoke ohjainlaitteeseen

Pistoke, ohjainlaite, PSE54x 

Tuotekoodi Kuvaus

ZS-28-C • Pistoke ohjainlaitteeseen

Tyyppi PSE530 PSE540

Painealue Tiedot alla

Väliaine Ilma, ei-syövyttävät kaasut

Jännite 12-24 V DC (±10 % maks)

Lähtöliitännät Analoginen 1-5 V

Kotelointiluokka IP40

Jännite 24 V DC (±10 %)

• PSE530: kaapeli on irrotettavissa anturista, mikä helpottaa anturin vaihtoa
• PSE540: pienikokoinen ja kevyt
•  Näyttö valvontatoiminnolla ja muunnos muille lähtösignaaleille,  

katso PSE200A / PSE300A / PSE300AC

Kompakti anturi paineilmalle, sis. 3 m kaapelin 

Tuotekoodi Liitäntä Painealue

PSE540-M3 M3 ulkokierre

0-1 MPa

(0-10 bar)

PSE540-M5 • M5 ulkokierre

PSE540-01 • ulkokierre R1/8, sisäkierre M5

PSE540-R04 • Ø4 mm ulkokierre

PSE540-R06 • ø6 mm ulkokierre

PSE540-IM5 • M5 sisäkierre

PSE540-IM5H M5 sisäkierre, asennusreikä

PSE541-M3 M3 ulkokierre

Alipaine -101 ... 0 kPa

 (-1,01 ... 0 bar)

PSE541-M5 • M5 ulkokierre

PSE541-01 • ulkokierre R1/8, sisäkierre M5

PSE541-R04 • ø4 mm ulkokierre

PSE541-R06 • ø6 mm ulkokierre

PSE541-IM5 • M5 sisäkierre

PSE541-IM5H M5 sisäkierre, asennusreikä

PSE543-M3 • M3 ulkokierre

Alipaine ja matala paine

-100 ... +100 kPa

(-1,01 ... 1,01 bar)

PSE543-M5 • M5 ulkokierre

PSE543-01 • ulkokierre R1/8, sisäkierre M5

PSE543-R04 • ø4 mm ulkokierre

PSE543-R06 • ø6 mm ulkokierre

PSE543-IM5 • M5 sisäkierre

PSE543-IM5H M5 sisäkierre, asennusreikä

Näyttö: ks. ohjainlaite PSE200A / PSE300A / PSE300AC

PSE540

PSE530
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Ruostumaton paine- ja alipaineanturi
PSE560/570

Tyyppi PSE560 PSE570

Väliaine
316L:n kanssa yhteensopivat 

nesteet ja kaasut
Nesteet ja kaasut, jotka 

eivät ole syövyttäviä

Jännite 12-24 V DC (±10 % maks)

Kotelointiluokka IP65

•  Näyttö valvontatoiminnolla ja muunnos muille lähtösignaaleille, katso PSE200A / PSE300A / 
PSE300AC

PSE560  
• Soveltuu kaikille 316L:n kanssa yhteensopiville väliaineille 
• Kupariton ja fluoriton 
• Öljytön (yksikalvoinen) 

PSE570  
• M12-pistoke 

Tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

ZS-37-A • Suora M12-pistoke ja 3 m kaapeli (varaosa, PSE570)

PCA-1557743 • Suora M12-pistoke PSE300AC:hen liittämistä varen

ZS-28-C • Pistoke ohjainlaitteeseen PSE200A/300A

PSE560

PSE560

Tuotekoodi Liitäntäkoot Painealue Lähtösignaali

PSE560-01 • Ulkok. (R) 1/8” ja sisäk. M5

0-1 MPa

(0-10 bar)

1-5 V DCPSE560-02 • Ulkok. (R) 1/4” ja sisäk. M5

PSE560-A2 • URJ1/4

PSE560-01-28 • Ulkok. (R) 1/8” ja sisäk. M5

4-20 mA
PSE560-02-28 • Ulkok. (R) 1/4” ja sisäk. M5

PSE560-C01-28 • Rc1/8

PSE560-A2-28 • URJ1/4 

PSE561-01 • Ulkok. (R) 1/8” ja sisäk. M5
Alipaine -101 ... 0 kPa

(-1,01 ... 0 bar)

1-5 V DC

PSE561-01-28 • Ulkok. (R) 1/8” ja sisäk. M5
4-20 mA

PSE561-02-28 • Ulkok. (R) 1/4” ja sisäk. M5

PSE563-01 • Ulkok. (R) 1/8” ja sisäk. M5
Alipaine ja matala paine  

-100 ... 100 kPa

(-1,0 ... 1,0 bar)

1-5 V DC
PSE563-02 • Ulkok. (R) 1/4” ja sisäk. M5

PSE563-01-28 • Ulkok. (R) 1/8” ja sisäk. M5
4-20 mA

PSE563-02-28 • Ulkok. (R) 1/4” ja sisäk. M5

PSE564-01 • Ulkok. (R) 1/8” ja sisäk. M5

0 ... 500 kPa
(0-5 bar)

1-5 V DC
PSE564-02 • Ulkok. (R) 1/4” ja sisäk. M5

PSE564-01-28 • Ulkok. (R) 1/8” ja sisäk. M5
4-20 mA

PSE564-02-28 • Ulkok. (R) 1/4” ja sisäk. M5

Näyttö ja digitaalinen lähtö: ks. ohjainlaite PSE200A / PSE300A / PSE300AC
Kysy korkean kotelointiluokan metallitiivisteellä varustettu versio SMC:ltä.
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PSE570 (M12-pistoke) 

Tuotekoodi Liitäntäkoot Painealue Lähtösignaali

PSE570-01 •
Ulkok. 1/8” ja sisäk. M5

0-1 MPa

(0-10 bar)

1-5 V DC

PSE570-01-28 • 4-20 mA

PSE570-02 •
Ulkok. 1/4” ja sisäk. M5

1-5 V DC

PSE570-02-28 • 4-20 mA

PSE573-01
Ulkok. 1/8” ja sisäk. M5 Alipaine ja matala paine  

-100 ... 100 kPa

(-1,0 ... 1,0 bar)

1-5 V DC

PSE573-01-28 4-20 mA

PSE573-02
Ulkok. 1/4” ja sisäk. M5

1-5 V DC

PSE573-02-28 4-20 mA

PSE574-01 •
Ulkok. 1/8” ja sisäk. M5

0 ... 500 kPa
(0-5 bar)

1-5 V DC

PSE574-01-28 • 4-20 mA

PSE574-02 •
Ulkok. 1/4” ja sisäk. M5

1-5 V DC

PSE574-02-28 • 4-20 mA

PSE575-02
Ulkok. 1/4” ja sisäk. M5

0-2 MPa
(0-20 bar)

1-5 V DC

PSE575-02-28 4-20 mA

PSE576-02
Ulkok. 1/4” ja sisäk. M5

0-5 MPa
(0-50 bar)

1-5 V DC

PSE576-02-28 4-20 mA

PSE577-02
Ulkok. 1/4” ja sisäk. M5

0-10 MPa
(0-100 bar)

1-5 V DC

PSE577-02-28 4-20 mA

Suora M12-pistoke ja 3 m kaapeli sisältyvät (varaosaa varten katso tuotekoodi edelliseltä sivulta).

Paine-eroanturi 
PSE550

Tuotekoodi Painealue Lähtösignaali

PSE550 • -50 ... 50 kPa*
(-0,5 ... 0,5 bar)

Jännitelähtö 1-5 V

PSE550-28 • Virtalähtö 4-20 mA

* Tunnistaa 0-2 kPa paine-eron välillä -50 ... 50 kPa.
Näyttö: ks. ohjainlaite PSE300A

Asennustarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

ZS-30-A • Kiinnike

ZS-28-C • Pistoke PSE300A:han

Säätää ilmavirtausta tarkkailemalla virtaamaa kanavan sisällä.

Virtauksen säätö Suodattimen tukkeutumisvahti Nestemäärän tunnistus

Väliaine Ilma, ei-syövyttävät kaasut

Jännite 12-24 V DC (±10 % maks)

Kotelointiluokka IP40

Nimellinen paine-eroalue  0-2 kPa

Tarkkuus ±1 % F.S.

Analoginen lähtö 4-20 mA, 1-5 V DC

• Nimellinen paine-eroalue: 0-2 kPa
• Tarkkuus: ±1 % F.S.
• Koestuspaine: 65 kPa
• Analoginen lähtö: 4-20 mA, 1-5 V DC
• Ohjainlaite: PSE300A

PSE570
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Paineanturin ohjainlaite
PSE200A/300A/300AC

Ohjainlaite PSE300A 1 anturille

Tuotekoodi Tulo Kytkinlähtö Virtakaapeli

PSE303A-LC •
1-5 V

2 x PNP* +  1-5 V

2 m liitäntäkaapeli ja 
anturiliitin (sisältyy)

PSE304A-LC • 2 x PNP* + 4-20 mA

PSE313A-LC
4-20 mA

2 x PNP* +  1-5 V

PSE314A-LC 2 x PNP* + 4-20 mA

* Vaihdettavissa NPN

PSE300A:n tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

ZS-46-A1 • Kiinnike

ZS-46-B • Paneeliasennussarja

ZS-46-D • Paneeliasennussarja + suojus

ZS-46-5L • 2 m liitäntäkaapeli

ZS-27-01 • Suojus

ZS-28-C • e-con-anturiliitin

Tyyppi PSE300A PSE300AC PSE200A

Tulojen/kanavien määrä 1 1 4

Lähtöliitännät
2x digitaalinen  
+ 1 analoginen

2x  digitalinen 
IO-link + 4x digitaalinen tai  
5x digitaalinen SIO-tilassa

Jännite 12-24 V DC
12-24 V DC tai  

18-30 V DC IO-link-tilassa

 Maks. virrankesto 80 mA 20 mA 80 mA

Maks. virrankulutus 35 mA 25 mA 55 mA

Toistotarkkuus ±0,1 % F.S.

Vasteaika 1,5 ms 1 ms 5 ms

Kotelointiluokka IP40 IP65
IP40  

(paneeliasennussarjalla IP65)

• Ohjainlaitteet voidaan yhdistää kaikkiin SMC-paineantureihin, joissa on 1-5 V tai 4-20 mA  
   analoginen lähtö, esim. PSE530/540/550/560/570
• Suuri, helppolukuinen digitaalinäyttö, värin valintamahdollisuus
• Eri arvot luettavissa samanaikaisesti, esim. asetuspaine ja todellinen paine
• ”Snapshot-toiminto” mahdollistaa hatkellisen painetason suoran ohjelmoinnin
• PSE200A on saatavana myös IO-Link-versiona
• PSE200A tarjoaa vakiona kahden paineanturin välisen paine-eron mittauksen

PSE300A

PSE300AC

PSE200A
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Ohjainlaite PSE300AC 1 anturille

Tuotekoodi Tulo Kytkinlähtö Virtakaapeli

PSE300AC-AB •
1-5 V

 2 x PNP tai 2 x NPN

Suora M12-pistoke ja 5 
m kaapeli

PSE300AC-AB-L
M12-kulmapistoke ja  

5 m kaapeli

PSE310AC-AB
4-20 mA

Suora M12-pistoke ja 5 
m kaapeli

PSE310AC-AB-L
M12-kulmapistoke ja  

5 m kaapeli

PSE300AC:n tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

ZS-31-B • Suora M12-pistoke ja 5 m kaapeli

ZS-31-C • M12-kulmapistoke ja 5 m kaapeli

Ohjainlaite 4 anturille. Sopii malleille PSE530/540/550/560/570

Tuotekoodi Tulo Kytkinlähtö Virtakaapeli

PSE201A-4C
Jännite 1-5 V

PNP: 5 lähtöä
2 m kaapeli ja pistoke 

4 anturille (sisältyy)
PSE203A-4C • 

IO-Link + 4 PNP-lähtöä tai  
5 PNP-lähtöä (SIO-tilassa)

PSE20xA:n tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

ZS-26-B • Paneeliasennussarja

ZS-26-C • Paneeliasennussarja + suojus

ZS-26-A • 2 m liitäntäkaapeli

ZS-26-01 • Suojus

ZS-28-C • e-con-anturiliitin
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Painekytkin, Reed-kytkin
IS10/IS3000

Tuotekoodi Kierre Paineen säätöalue Kaapelin pituus Jännite Mitoitusvirtaama

IS10-01S-6L • R1/8”
0,1-0,6 MPa

(1-6 bar)
3 m

24 V AC/DC
48 V AC/DC
100 V AC/DC

50 mA
40 mA
20 mA

Tyyppi IS10 IS3000

Väliaine Ilma, ei-syövyttävät kaasut

Lähdön tyyppi Reed-elementti, NO
Reed-elementti, NO  

ja NC

Painealue
0,1-0,7 MPa  

(1-7 bar)
0,1-0,8 MPa  

(1-8 bar)

Paineen säätöalue
0,1-0,6 MPa  

(1-6 bar)
0,1-0,7 MPa  

(1-7 bar)

Sähköliitäntä Kiinteä kaapeli, 3 m Läpivientiholkki

Kotelointiluokka IP40

IS10
• Kompakti ja kevyt rakenne
• Kytkettävissä modulaarisiin ilmankäsittelylaitteisiin
• Asetuspainealue: 0,1-0,6 MPa

IS3000
• Suuri taajuus: 1 vaihto/s
• Pitkä käyttöikä: 10 miljoonaa vaihtoa

Tuotekoodi Kierre Paineen säätöalue Jännite Mitoitusvirtaama

IS3000-02 • Rc1/4”

0,1-0,7 MPa
(1-7 bar)

Maks. 30 V DC 4 A
IS3100 Tiivistetty putki

IS3010-02 Rc1/4”
Maks. 250 V AC 3 A

IS3110 Tiivistetty putki

IS10

IS3000
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Tarvikkeet 

Tuotekoodi Tyyppi

ZS-20-5A-30 • Pistoke ja 3 m kaapeli

Tuotekoodi Lähtö Hystereesi Sähköliitäntä

ZSE1-01-55CN •
PNP 1-10 %

säädettävä
Pistoke (täydennä lisävarusteella ZS-20-5A-30)

ZSE1-01-55L • Kiinteä kaapeli, 3 m

Kysy NPN-versio SMC:ltä.

Tyyppi ISE2 ZSE1

Väliaine Ilma, ei-syövyttävät kaasut

Painealue
0,1-1 MPa  
(1-10 bar)

-101 ... 0 kPa  
(-1 ... 0 bar)

Paineen säätöalue
0,1-1 MPa  
(1-10 bar)

-101 ... 0 kPa  
(-1 ... 0 bar)

Jännite 12-24 V DC (±10 % maks)

Virrankesto 80 mA

Virrankulutus 17 mA

Liitäntä R1/8”

Kotelointiluokka IP40

Vasteaika ≤ 5 ms

• Merkkivalo

ZSE1
• Säädettävä hystereesi
• Toistotarkkuus ± 1 % F.S.

Tuotekoodi Kytkinlähtö Hystereesi Sähköliitäntä

ISE2-01-55CN •
PNP <3 % F.S.

Pistoke (täydennä lisävarusteella ZS-10-5A-30)

ISE2-01-55L • Kiinteä kaapeli, 3 m

Kysy NPN-versio SMC:ltä.

Tarvikkeet 

Tuotekoodi Tyyppi

ZS-10-5A-30 • Pistoke ja 3 m kaapeli

Paine- ja alipainekytkin
ISE2/ZSE1
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Kotelointiluokka IP40

Jännite 3 V DC (2x AA-paristot, eivät sisälly)

Paristojen kestoaika 12 kk jatkuvaa käyttöä 

Lämpötila-alue 0-50 ˚C

Paino 100 g

• Kannettava paristokäyttöinen painemittari   

• Kytketään integroidulla pistoliittimellä  

• Taustavalaistu näyttö 

Kompakti painemittari
PPA

Tuotekoodi Painealue Liitäntä

PPA100-06 • -0,1 ... 1 MPa

Ø 6PPA101-06 • -101 ... 10 kPa

PPA102-06 • -10 ... 100 kPa

Tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

PPA-B • PPA:n seinäteline
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Väliaine Ilma ja typpi

Suodatus ISO 8573-1:2010 [4:6:-] mukainen 

Kotelointiluokka IP65

Virtaama-alue 10-2000 L/min

Käyttöpaine 0,1 ... 1,0 MPa

Jännite 24 V DC ±10 %

Sähköliitäntä M12-liitin (3 m kaapeli sisältyy)

• Modulaariseen D-sarjan ilmankäsittely-yksikköön soveltuva virtauskytkin

• Suuri mittausalue

• Suuri kaksiosainen kääntyvä näyttö esim. hetkellisen ja kertyneen virtauksen  
   samanaikaista tarkkailuun

Virtauskytkin näytöllä
PF3A modulaarinen rakenne

Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Lähtö 1 Lähtö 2

PF3A701H-L4 •
10-1000

IO-Link / PNP / NPN 4-20 mA

PF3A701H-ES • PNP 1-5 V / 0-10 V

PF3A702H-L4 •
20-2000

IO-Link / PNP / NPN 4-20 mA

PF3A702H-ES • PNP 1-5 V / 0-10 V

Tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

ZS-37-A • 3 m liitäntäkaapeli M12-liittimellä ja vapaalla päällä

ZS-49-A • 3 m liitäntäkaapeli kahdella suoralla M12-liittimellä

Konfiguroi oma FRL-kokoonpanosi   
kotisivuillamme: 
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Väliaine Kuiva ilma, typpi, hiilidioksidi ja argon

Suodatus Vastaa 0,01 µm (kuiva ilma) 

Kotelointiluokka IP40

Virtaama-alue 0,1-100 NL/min

Käyttöpaine -0,07 ... 0,75 MPa (-0,7 ... 7,5 bar)

Liitäntä Plug-in-liitin

Jännite 12-24 V DC ±10 %

Virrankulutus maks. 35 mA 

Sähköliitäntä Plug-in (2 m kaapeli sisältyy)

• Maks. 100 NL/min virtaamille

• Virtauskytkin useille kaasuille

• Kompakti rakenne

• Virtaaman säätöventtiilillä tai ilman

• Saatavana myös IO-Link-versio, kysy SMC:ltä

Virtauskytkin näytöllä
PF2M7

Tuotekoodi
Tuotekoodi virtaaman 
säädöllä

Liitäntä [mm] Virtaama [NL/min] Lähtö

PF2M710-C6-B • PF2M710S-C6-B •

Ø 6 0,1 - 10

2 x PNP

PF2M710-C6-E PF2M710S-C6-E PNP + (1-5 V/0-10 V)

PF2M710-C6-F • PF2M710S-C6-F • PNP + 4-20 mA

PF2M725-C6-B • PF2M725S-C6-B •

Ø 6 0,3 - 25

2 x PNP

PF2M725-C6-E PF2M725S-C6-E PNP + (1-5 V/0-10 V)

PF2M725-C6-F • PF2M725S-C6-F • PNP + 4-20 mA

PF2M750-C6-B • PF2M750S-C6-B •

Ø 6 0,5 - 50

2 x PNP

PF2M750-C6-E PF2M750S-C6-E PNP + (1-5 V/0-10 V)

PF2M750-C6-F • PF2M750S-C6-F • PNP + 4-20 mA

PF2M711-C8-B • PF2M711S-C8-B •

Ø 8 1 - 100

2 x PNP

PF2M711-C8-E PF2M711S-C8-E PNP + (1-5 V/0-10 V)

PF2M711-C8-F • PF2M711S-C8-F • PNP + 4-20 mA

Tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

ZS-33-D • 2 m liitäntäkaapeli pistoliittimellä

ZS-33-F • Pistoliitännän silikonisuojus

ZS-33-M • Kiinnike laitteelle ilman virtaaman säätöä

ZS-33-2J Paneeliasennussarja laitteelle ilman virtaaman säätöä

ZS-33-MS • Kiinnike laitteelle virtaaman säädöllä

ZS-33-2JS Paneeliasennussarja laitteelle virtaaman säädöllä

ZS-33-R* DIN-kiskokiinnike (*=laitteiden lukumäärä 1-5)
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Väliaine Ilma (kuiva) ja typpi

Suodatus Vastaa 0,01 µm (kuiva ilma)

Kotelointiluokka IP65

Väliaineen liitäntä G1/2 ja G3/4

Virtaama-alue 5-2000 NL/min

Jännite 12-24 V DC, ±10 %

Sähköliitäntä M8 (3 m kaapeli sisältyy)

• Suurille virtaamille, maks. 2000 NL/min

• Lyhyet vasteajat, nopeimmillaan 0,05 s

•  Jaettu näyttö mahdollistaa hetkellisen ja kumulatiivisen virtaaman samanaikaisen lukemisen

• Kompakti koko

• Alumiinikotelo
• Etäohjattavissa ulkoisen ohjainlaitteen kautta, katso PFG3
• Saatavana myös IO-Link-versio, kysy SMC:ltä

Virtauskytkin näytöllä
PFMC

Tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

ZS-40-A • Liitäntäkaapeli 3 m ja M8-pistoke PFMC:hen

ZS-42-A Kiinnike, PFMC7501/7102 (M3x5, 2 kpl)

ZS-42-B Kiinnike, PFMC7202 (M3x5, 2 kpl)

Tuotekoodi Liitäntä
Virtaama  
[NL/min]

Lähtö
Käyttöpaine 

[MPa]

PFMC7501-F04-B •

G1/2

5-500

PNP

0 - 0,8 
(0-8 bar)

PFMC7501-F04-E • PNP + 1-5 V

PFMC7501-F04-F • PNP + 4-20 mA

PFMC7102-F04-B •

10-1000

PNP

PFMC7102-F04-E • PNP + 1-5 V

PFMC7102-F04-F • PNP + 4-20 mA

PFMC7202-F06-B •

G3/4 20-2000

PNP

PFMC7202-F06-E • PNP + 1-5 V

PFMC7202-F06-F • PNP + 4-20 mA

Valitse ulkoinen ohjainlaite PFG3, jos 
virtauskytkimen etäohjaus/-valvonta on 
tarpeen.

Väliaine Ilma (kuiva) ja typpi

Suodatus Vastaa 0,01 µm (kuiva ilma)

Kotelointiluokka IP40

Väliaineen liitäntä G1/4, Ø8

Virtaama-alue 2-200 NL/min

Jännite 12-24 V DC, ±10 %

Sähköliitäntä Plugin

• Lyhyet vasteajat, nopeimmillaan 0,05 s

• Integroitu virtaaman säätöventtiili valinnaisena

• Kompakti koko

• Kevyt

Virtauskytkin näytöllä
PFMB

Tuotekoodi Liitäntäkoko Virtaama [NL/min] Lähtö Jännite Käyttöpaine [MPa]

PFMB7201-C8-B •

ø8 

2-200

2 PNP

12-24 V DC
±10 %

0-0,75 
(0-7,5 bar)

PFMB7201-C8-E • PNP + (1-5 V)

PFMB7201-C8-F • PNP + (4-20 mA)

PFMB7201-F02-B •

G1/4

2 PNP

PFMB7201-F02-E • PNP + (1-5 V)

PFMB7201-F02-F • PNP + (4-20 mA)

Tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

ZS-33-M • Kiinnike, PFMB7201

ZS-33-J •
Paneeliasennussarja, 
PFMB7201
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Väliaine Ilma ja typpi 

Suodatus ISO 8573-1:2010 mukainen [3:6:-]

Kotelointiluokka IP65

Virtaama-alue 30-12000 NL/min

Käyttöpaine 0,1-1,5 MPa (1-15 bar)

Jännite 24 V DC ±10 %

Sähköliitäntä M12-pistoke (3 m kaapeli sisältyy)

• Suurille virtaamille, maks. 12000 NL/min

• Pieni painehäviö suuren virtauspinta-alan ansiosta

• Laaja mittausalue

•  Suuri, kiertyvä 2-osainen näyttö, mahdollistaa esim. hetkellisen ja kumulatiivisen virtaaman 
samanaikaisen lukemisen

• Saatavana myös IO-Link-versio, kysy SMC:ltä

Virtauskytkin näytöllä
PF3A

Tuotekoodi Liitäntä Virtaama [NL/min] Lähtö

PF3A703H-F10-ES •
G1 30 - 3000

PNP + 1-5 V/0-10 V

PF3A703H-F10-FS • PNP + 4-20 mA

PF3A706H-F14-ES
G1½ 60 - 6000

PNP + 1-5 V/0-10 V

PF3A706H-F14-FS • PNP + 4-20 mA

PF3A712H-F20-ES
G2 120 - 12000

PNP + 1-5 V/0-10 V

PF3A712H-F20-FS • PNP + 4-20 mA

Tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

ZS-37-A • 3 m kaapeli suoralla M12-pistokkeella

Valitse ulkoinen ohjainlaite PFG3, jos virtauskytkimen etäohjaus/-valvonta on tarpeen.
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Kotelointiluokka IP40

Jännite 12-24 V DC ±10 %

Liitäntä, tulo Plug-in (2 m kaapeli sisältyy)

Liitäntä, lähtö E-con (pistoke sisältyy)

• Virtauskytkimien etäohjaukseen ja -valvontaan 

• 2-osainen näyttö mahdollistaa esim. hetkellisen ja kumulatiivisen virtaaman samanaikaisen 
lukemisen 

• Valvontatoimintojen helppo 3-vaiheinen asetus 

• Asetusten kopiointi laitteesta toiseen  

Virtauskytkimien ohjainlaite
PFG3

Tuotekoodi Tulo Lähtö

PFG300-RT-LC

1 - 5 V

PNP/NPN + 1-5 V/0-10 V

PFG300-SV-LC • PNP/NPN + 4-20 mA

PFG300-XY-LC • 2 x PNP/NPN

PFG310-RT-LC

4-20 mA

PNP/NPN + 1-5 V/0-10 V

PFG310-SV-LC • PNP/NPN + 4-20 mA

PFG310-XY-LC • 2 x PNP/NPN

Tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

ZS-28-CA-4 Pistokeliitin PFMC / PF3A

ZS-46-A1 • Kiinnike, PFG3

ZS-46-B • Paneeliasennussarja, PFG3

ZS-46-D • Paneeliasennussarja + suojus, PFG3

ZS-46-5L • 2 m liitäntäkaapeli käyttöjännitteelle / tulolle
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PFMV3
PFMV5

Virtausanturi ja ohjainlaite
PFMV

Virtausanturi 

Tuotekoodi Liitäntäkoko
Nimellisvirtaama 

[NL/min]
Lähtö Jännite

PFMV505-1 •

M5 x 0,8

0,0-0,5

Analoginen lähtö
(1-5 V)

12-24 V DC

PFMV510-1 • 0,0-1,0

PFMV530-1 • 0,0-3,0

PFMV505F-1 • -0,5...0,5

PFMV510F-1 -1,0...1,0

PFMV530F-1 -3,0...3,0

Ohjainlaite 

Tuotekoodi Sopiva anturi Lähtö Jännite

PFMV303-M
PFMV5□□-1

(jännitetulo)

2 PNP + (1-5 V)

12-24 V DCPFMV304-M • 2 PNP + (4-20 mA)

PFMV305-M 2 PNP + automaattinen tulon vaihto

Tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

ZS-28-A • Kaapeli käyttöjännitteelle ja lähtöliitäntöihin, pituus 2 m

ZS-28-B • Kiinnike

ZS-28-C • Anturipistoke

ZS-27-C • Paneeliasennussarja

ZS-27-D • Paneeliasennussarja + suojus

Väliaine Ilma (kuiva) ja typpi

Suodatus Vastaa 0,01 µm (kuiva ilma)

Kotelointiluokka IP40

Virtaama-alue -3 ... 3 NL/min

Painealue -100 ... 400 kPa (-1 ... 4 bar)

• Paljon asennusvaihtoehtoja

• Alipaineen säätö erittäin pienillä virtaamilla

•  PFMV5: Virtausanturi

• PFMV3: Ohjainlaite PFMV5:lle

• Kompakti

• Vasteaika: 5 ms tai alle
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Virtauskytkin nesteille, näytöllä
PF3W

Väliaine Vesi ja vesi-glykoliseos

Kotelointiluokka IP65

Virtaama-alue 0,5-250 NL/min

Käyttöpaine 0-1 MPa (0-10 bar)

Jännite 12-24 V DC ±10 %

Sähköliitäntä M8 (liitäntäkaapeli ei sisälly)

• Kääntyvällä 2-osaisella 3-värinäytöllä tai ilman
• Saatavana myös PVC-versiona ionipuhdistetulle vedelle, kemikaaleille jne. Kysy lisää SMC:ltä
• Virtaaman säätöventtiilillä tai ilman

PF3W7- Virtauskytkin 
integroidulla näytöllä

PF3W5 - Virtauskytkin ilman 
näyttöä

PF3W7 - Virtauskytkin integroidulla 
näytöllä ja virtaaman säädöllä

PF3W5 - Virtauskytkin ilman näyttöä, 
virtaaman säädöllä

Virtauskytkin integroidulla näytöllä

Tuotekoodi Tuotekoodi virtaaman säädöllä Väliaineen 
liitäntä

Virtaama 
[NL/min] Lähtö, virtaama Lähtö, 

lämpötila

PF3W704-F03-BN-MZ • PF3W704S-F03-BN-MZ •

G3/8” 0,5-4

2x PNP
-

PF3W704-F03-BTN-MZ • PF3W704S-F03-BTN-MZ • PNP

PF3W704-F03-EN-MZ • PF3W704S-F03-EN-MZ
PNP + 1-5 V

-

PF3W704-F03-ETN-MZ • PF3W704S-F03-ETN-MZ PNP + 1-5 V

PF3W704-F03-FN-MZ • PF3W704S-F03-FN-MZ
PNP + 4-20 mA

-

PF3W704-F03-FTN-MZ • PF3W704S-F03-FTN-MZ PNP + 4-20 mA

PF3W704-F03-LTN-MZ • PF3W704S-F03-LTN-MZ IO-link

PF3W720-F04-BN-MZ • PF3W720S-F04-BN-MZ •

G1/2” 2-16

2x PNP
-

PF3W720-F04-BTN-MZ • PF3W720S-F04-BTN-MZ • PNP

PF3W720-F04-EN-MZ • PF3W720S-F04-EN-MZ
PNP + 1-5 V

-

PF3W720-F04-ETN-MZ • PF3W720S-F04-ETN-MZ PNP + 1-5 V

PF3W720-F04-FN-MZ • PF3W720S-F04-FN-MZ
PNP + 4-20 mA

-

PF3W720-F04-FTN-MZ • PF3W720S-F04-FTN-MZ PNP + 4-20 mA

PF3W720-F04-LTN-MZ • PF3W720S-F04-LTN-MZ IO-link

PF3W740-F06-BN-MZ • PF3W740S-F06-BN-MZ •

G3/4” 5-40

2x PNP
-

PF3W740-F06-BTN-MZ • PF3W740S-F06-BTN-MZ • PNP

PF3W740-F06-EN-MZ • PF3W740S-F06-EN-MZ
PNP + 1-5 V

-

PF3W740-F06-ETN-MZ • PF3W740S-F06-ETN-MZ PNP + 1-5 V

PF3W740-F06-FN-MZ • PF3W740S-F06-FN-MZ
PNP + 4-20 mA

-

PF3W740-F06-FTN-MZ • PF3W740S-F06-FTN-MZ PNP + 4-20 mA

PF3W740-F06-LTN-MZ • PF3W740S-F06-LTN-MZ IO-link

PF3W711-F10-BN-MZ • -

G1” 10-100

2x PNP
-

PF3W711-F10-BTN-MZ • - PNP

PF3W711-F10-EN-MZ -
PNP + 1-5 V

-

PF3W711-F10-ETN-MZ - PNP + 1-5 V

PF3W711-F10-FN-MZ -
PNP + 4-20 mA

-

PF3W711-F10-FTN-MZ - PNP + 4-20 mA

PF3W711-F10-LTN-MZ - IO-link

PF3W721-F14-BN-M • -

G1½” 50-250

2x PNP
-

PF3W721-F14-BTN-M • - PNP

PF3W721-F14-EN-M • -
PNP + 1-5 V

-

PF3W721-F14-ETN-M • - PNP + 1-5 V

PF3W721-F14-FN-M • -
PNP + 4-20 mA

-

PF3W721-F14-FTN-M • - PNP + 4-20 mA

PF3W721-F14-LTN-M • - IO-link
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Virtauskytkin ilman näyttöä

Tuotekoodi Tuotekoodi virtaaman säädöllä Väliaineen 
liitäntä

Virtaama 
[NL/min] Lähtö, virtaama Lähtö, lämpötila

PF3W504-F03-1N-Z PF3W504S-F03-1N-Z

G3/8” 0,5-4
1-5 V

-

PF3W504-F03-1TN-Z PF3W504S-F03-1TN-Z 1-5 V

PF3W504-F03-2N-Z PF3W504S-F03-2N-Z 4-20 mA -

PF3W520-F04-1N-Z PF3W520S-F04-1N-Z

G1/2” 2-16
1-5 V

-

PF3W520-F04-1TN-Z PF3W520S-F04-1TN-Z 1-5 V

PF3W520-F04-2N-Z PF3W520S-F04-2N-Z 4-20 mA -

PF3W540-F06-1N-Z PF3W540S-F06-1N-Z

G3/4” 5-40
1-5 V

-

PF3W540-F06-1TN-Z PF3W540S-F06-1TN-Z 1-5 V

PF3W540-F06-2N-Z PF3W540S-F06-2N-Z 4-20 mA -

PF3W511-F10-1N-Z -

G1” 10-100
1-5 V

-

PF3W511-F10-1TN-Z - 1-5 V

PF3W511-F10-2N-Z - 4-20 mA -

PF3W521-F14-1N -

G1½” 50-250
1-5 V

-

PF3W521-F14-1TN - 1-5 V

PF3W521-F14-2N - 4-20 mA -

Virtauskytkimien tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

ZS-40-A • Liitäntäkaapeli M8-liitännällä (3 m)

ZS-40-M12M8-A • M8-M12 sovitekaapeli (0,1 m)

ZS-40-K • Kiinnike (sis. 4 kiinnitysruuvia, PF3W704/720/504/520)

ZS-40-L • Kiinnike (sis. 4 kiinnitysruuvia, PF3W740/540)

ZS-40-M • Kiinnike (sis. 4 kiinnitysruuvia, PF3W711/511)

* Virtaaman säätörenkaalla varustetut laitteet vaativat kaksi kiinnikettä

Ulkoinen ohjainlaite: valitse PFG300

Ryhmäasennettavat virtauskytkimet erillisellä säätö- ja sulkutoiminnolla jopa 
10 erillisen piirin keskitettyyn virtaaman ja lämpötilan säätöön. Vähentää 
putkitustyötä ja asennusaikaa sekä tarjoaa selkeän, tilaa säästävän ratkaisun. 
Tehokas jäähdytysveden säätö yhdessä nestekierron lämmönsäätimen kanssa.  
Kysy lisätietoja SMC:ltä. 

ZS-40-A

ZS-40-M12M8-A

ZS-40-K / ZS-40-L / ZS-40-M 

PF3W -B/C/R/S - Ryhmäasennettavat virtauskytkimet 
jäähdytyspiireihin
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Sähkömagneettinen virtauskytkin nesteille
LFE

Virtauskytkin näytöllä 

Tuotekoodi Liitäntäkoko Virtaama  
[NL/min] Lähtö Jännite Nesteosan  

materiaali

LFE1B4F1 •

G1/2 0,5-20

2 PNP

24 V DC
± 10 %

PPS, FKM,
C37 (messinki)

LFE1C4F1 • NPN + (1-5 V)

LFE1D4F1 • NPN + (4-20 mA)

LFE2B6F1 •

G3/4 2,5-100

2 PNP

LFE2C6F1 • NPN + (1-5 V)

LFE2D6F1 • NPN + (4-20 mA)

LFE3B8F1 •

G1 5-200

2 PNP

LFE3C8F1 • NPN + (1-5 V)

LFE3D8F1 • NPN + (4-20 mA)

Tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

LFE-1-A3 • Liitäntäkaapeli M12-pistokkeella, kaapeli 3 m

Väliaine Vesi ja muut sähköä johtavat nesteet

Kotelointiluokka IP65

Väliaineen liitäntä G3/8” - G1”

Virtaama-alue 0,5 - 200 l/min

Sähköliitäntä M12

• Johtokyvyn tulee olla yli 5 μS/cm eikä aine saa syövyttää virtausanturin kosketinmateriaalia
• Aineille, jotka eivät syövytä virtausanturin kosketinmateriaalia
• Erittäin pieni painehäviö (0,02 MPa tai pienempi).
• Takaisinvirtaus voidaan havaita ja virtaussuunta vaihtaa asennuksen jälkeen
• Valinnainen materiaali ruostumaton teräs (SS304)
• Käyttölämpötila 0-85 °C

Virtausanturi (ilman näyttöä)

Tuotekoodi Liitäntäkoko Virtaama [NL/min] Lähtö Käyttöjännite

LFE1J4F1
G1/2 0,5-20

1-5 V

24 V DC
±10 %

LFE1K4F1 4-20 mA

LFE2J6F1
G3/4 2,5-100

1-5 V

LFE2K6F1 4-20 mA

LFE3J6F1
G1 5-200

1-5 V

LFE3K6F1 4-20 mA

Ulkoinen ohjainlaite: valitse PFG300
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Virtausanturi

Tuotekoodi Liitäntäkoko 
[tuumaa] Virtaama [NL/min] Lähtö Jännite

PF2D504-11-1 •
3/8 0,4-4

1-5 V

12-24 V DC

±10 %

PF2D504-11-2 • 4-20 mA

PF2D520-13-1 •
1/2 1,8-20

1-5 V

PF2D520-13-2 • 4-20 mA

PF2D540-19-1 •
3/4 4-40

1-5 V

PF2D540-19-2 • 4-20 mA

Digitaalinen virtausanturi syövyttäville 
nesteille ja kemikaaleille
PF2D

Ohjainlaite 1 anturille
PF2D301

Ohjainlaite maks. 4 anturille
PF2D201

Väliaine Ionipuhdistettu vesi ja kemikaalit

Kotelointiluokka IP65

Väliaineen liitäntä G3/8” - G3/4”

Virtaama-alue 0,4 - 40 l/min

Sähköliitäntä Kiinteä kaapeli

• Minimaalinen pölynkehitys: 3 hiukkasta/ml tai alle (keskimäärin)
• Ei liikkuvia osia, minimaalinen pölynkehitys
• Minimaalinen kuollut tilavuus nesteen kertymisen vähentämiseksi
• Käyttölämpötila 0-90 °C

Ohjainlaite

Tuotekoodi Sopiva virtauskytkimen signaali Virtaama [NL/min] Lähtö Käyttöjännite

PF2D301-A • 4-20 mA ja 1-5 V
0,25-45

2 PNP 24 V DC
±10 %PF2D201-A 1-5 V 4 PNP
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Ionisaattori, sauvamallinen
IZS40/41/42

Tuotekoodi Ominaisuudet Varren pituus 
[mm]

Toiminta-alue (etäisyys)
[mm]

IZS40-340-06B •

Vain pois päältä/
päälle

340

50-2 000

IZS40-400-06B • 400

IZS40-460-06B • 460

IZS40-580-06B • 580

IZS40-640-06B • 640

IZS40-820-06B • 820

IZS40-1120-06B • 1120

IZS40-1300-06B • 1300

IZS40-1600-08B • 1600

IZS40-1900-08B • 1900

IZS41-340P-06B •

Ohjattavissa ulkoi-
sella anturilla
(IZS31-DF)

340

IZS41-400P-06B • 400

IZS41-460P-06B • 460

IZS41-580P-06B • 580

IZS41-640P-06B • 640

IZS41-820P-06B • 820

IZS41-1120P-06B • 1120

IZS41-1300P-06B • 1300

IZS41-1600P-08B • 1600

IZS41-1900P-08B • 1900

IZS42-340P-06B •

Kaksois-AC

340

IZS42-400P-06B • 400

IZS42-460P-06B • 460

IZS42-580P-06B • 580

IZS42-640P-06B • 640

IZS42-820P-06B • 820

IZS42-1120P-06B • 1120

IZS42-1300P-06B • 1300

IZS42-1600P-08B • 1600

IZS42-1900P-08B • 1900

Mukana 3 m virtajohto ja kiinnike.

Tyyppi IZS40 IZS41 IZS42

Ionisaatioperiaate Koronapurkaus

Ionisointitapa AC, DC AC, AC anturiohjattu, DC Kaksois-AC

Virrankulutus 330 mA 480 mA 740 mA 

Jäännösvaraus ±30 V sisällä

Käyttöjännite 24 V DC ±10 %

Käyttölämpötila 0 ... 40 °C

Suodatusaste, ilma Puhdas kuiva ilma

• Valinnaisena ionisaattorin asetus kaukosäätimellä
• Huollontarpeen hälytys
• IZS40: Vain pois päältä/päälle
• IZS41: Tarpeenmukainen ionisointi, anturin ja hälyttimen kytkentämahdollisuus
• IZS42: Jos tarvitaan 25 V tai pienempiä potentiaalieroja, anturin ja hälyttimen
   kytkentämahdollisuus
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Tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

IZS30-M2 • Elektrodineulan puhdistussarja

IZS41-RC • Kaukosäädin

IZS41-CF02 • Välikaapeli (2 m)

IZS40-NT • Nopea varauksenpoistoelektrodi (volframi)

IZS40-NJ • Energiaa säästävä varauksenpoistoelektrodi (volframi)

IZS40-E3 • Elektrodipatruunan putoamissuoja 3 elektrodille

IZS40-E4 • Elektrodipatruunan putoamissuoja 4 elektrodille

IZS40-E5 • Elektrodipatruunan putoamissuoja 5 elektrodille

IZF10-CG2EU Verkkolaite malliin IZS40

IZS41-CG2EU Verkkolaite malleihin IZS41/42

Kiinnikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

IZS40-BE • Päätykiinnike

IZS40-BM • Välikiinnike

Anturit

Tuotekoodi Tyyppi

IZS31-DF • Takaisinkytkentäanturi

IZS31-DG • Automaattisesti tasaava anturi

Ionisaattori, sauvamallinen
IZT40/41/42

Tuotekoodi
Varren ja ohjainlaitteen välisen 

kaapelin pituus [m] Varren pituus □ [cm] Ilmaliitäntä [mm]

IZT40-□D16H-3F 1

16, 22, 34, 40, 46, 58, 64, 82, 112 Ø6IZT40-□D26H-3F 2

IZT40-□D36H-3F 3

IZT40-□D18H-3F 1

130, 160, 190, 232, 250 Ø8IZT40-□D28H-3F 2

IZT40-□D38H-3F 3

IZT41-□D16HP-3F 1

16, 22, 34, 40, 46, 58, 64, 82, 112 Ø6IZT41-□D26HP-3F 2

IZT41-□D36HP-3F 3

IZT41-□D18HP-3F 1

130, 160, 190, 232, 250 Ø8IZT41-□D28HP-3F 2

IZT41-□D38HP-3F 3

IZT42-□D16HP-3F 1

16, 22, 34, 40, 46, 58, 64, 82, 112 Ø6IZT42-□D26HP-3F 2

IZT42-□D36HP-3F 3

IZT42-□D18HP-3F 1

130, 160, 190, 232, 250 Ø8IZT42-□D28HP-3F 2

IZT42-□D38HP-3F 3
 □ Ilmoita varren pituus (cm)

Tyyppi IZT40 IZT41 IZT42

Ionisaatioperiaate Koronapurkaus

Ionisointitapa AC, DC AC, AC anturiohjattu, DC Kaksois-AC

Toiminta-alue (etäisyys) 50 - 2000 mm 

Maks. virrankulutus 0,7 A 0,8 A 1,4 A

Jäännösvaraus ±30 V sisällä

Käyttöjännite 24 V DC ±10 %

Käyttölämpötila 0-50 ˚C (ohjainlaite 0-40 ˚C)

Suodatusaste, ilma Puhdas, kuiva ilma

• Kompakti sauvamallinen ionisaattori erillisellä ohjainlaitteella, sopii ahtaisiin tiloihin
• Yhdellä ohjainlaitteella voi ohjata jopa 4 vartta (kysy lisää SMC:ltä)
• IZT40: Vain pois päältä/päälle
• IZT41: Tarpeenmukainen ionisointi, integroitu anturi ja hälytin
• IZT42: Jos tarvitaan 25 V tai pienempiä potentiaalieroja, sis. integroidun anturin ja hälyttimen
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Tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

IZS30-M2 • Elektrodineulan puhdistussarja

IZT40-ND Nopea varauksenpoistoelektrodi (volframi)

IZT40-NL Energiaa säästävä varauksenpoistoelektrodi (volframi)

IZS40-E2 • Elektrodipatruunan putoamissuoja 2 elektrodille

IZS40-E3 • Elektrodipatruunan putoamissuoja 3 elektrodille

IZS40-E4 • Elektrodipatruunan putoamissuoja 4 elektrodille

IZS40-E5 • Elektrodipatruunan putoamissuoja 5 elektrodille

IZT40-CG2EU Verkkolaite IZT-malliin

IZT40-CF□ Välikaapeli □: Valitse pituus 1, 2, 3 m

IZT40-CP□ Virtajohto, □: Valitse pituus 3, 5, 10, 15 m

Kiinnikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

IZT40-BE1 Päätykiinnike, vakio ±90˚

IZT40-M1 Välikiinnike, vakio ±90˚

IZT40-BE2 Päätykiinnike, kompakti ±15˚

IZT40-M2 Välikiinnike, kompakti ±15˚

IZT40-B1 DIN-kiskokiinike, ohjainlaite

IZT40-B2 DIN-kiskokiinnike, korkeajännitemoduuli IZT40/41

IZT40-B3 DIN-kiskokiinike, korkeajännitemoduuli IZT42

IZT40-E1 Korkeajännitekaapelin pidike, suora

IZT40-E2 Korkeajännitekaapelin pidike, kulma

Ionisaattori, suutinmallinen
IZN10E

Tuotekoodi Suutintyyppi Liitäntäkoko Lähtö

IZN10E-01P06 • Energiaa säästävä

ø6 PNPIZN10E-02P06 • Suuri virtaus

IZN10E-11P06 •
Sisäkierre Rc1/8 (erilaisia suutin 

vaihtoehtoja saatavilla)
3 m virtajohto sisältyy.
NPN saatavana pyydettäessä

Asennustarvikkeet/varaosat

Tuotekoodi Tyyppi

IZN10-B1 • L-kiinnike

IZN10-B2 • Nivelkiinnike

IZN10-B3 • DIN-kiskokiinike

IZN10E-CP • Virtakaapeli (3 m)

IZN10E-CPZ • Virtakaapeli (10 m)

IZN10E-NT • Elektrodineulakokonaisuus

Ionisaatioperiaate Koronapurkaus

Ionisointitapa Korkeataajuinen AC

Jäännösvaraus ±10 V vakiosuuttimella

Virrankulutus 80 mA

Toimintaetäisyys 20-500 mm

Käyttöjännite 24 V DC

Käyttölämpötila 0 ... 55 °C

• Toimintatilan vaihto ulkoisten tulojen avulla (2 tuloa)
• Sisäinen korkeajännitelähde
• Helppo huoltaa: elektrodineulojen likaantumisen tunnistus
• Asennusvaihtoehdot: ilman kiinnikettä tai kiinnikkeellä
• Kytkinlähtö: PNP/NPN
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Staattisen sähkön käsimittari
IZH10

Tuotekoodi Vaihtoehdot

IZH10 • Ei mitään

IZH10-H • Mukana mittapään käsikahva

• Nimellinen varauksenmittausalue: ±20,0 kV
•  Toiminnot: - Maksimi- ja minimiarvojen näyttö - Nollaus - Automaattinen sammutus - 

Akkuvaroitus - Taustavalo

Tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

IZH-A-01 • Maadoituskaapeli, 1,5 m

IZH-B-01 • Kotelo

IZH-C-01 • Mittapään käsikahva korkeajännitemittaukseen

Tuotekoodi Min. ilmavirtaus [m3/min] Maks. ilmavirtaus [m3/min] Lähtö Virrankulutus

IZF10R-P 0,19 0,8

PNP

0,27 A

IZF21-P • 0,4 1,8 0,9 A

IZF31-P • 1,3 4,4 1,3 A
Sis. 3 m virtakaapelin (ilman verkkolaitetta).

Tarvikkeet

Malli IZF10R IZF21 IZF31

Virtakaapeli ja verkkolaite IZF10R-CG2EU IZF21-CG2EU •

Kiinnike IZF10-B1 • IZF21-B1 • IZF31-B1 •

Elektrodipatruuna IZF10R-A1 • IZF21-NT • IZF31-NT •

Ionisaattori, tuuletinmallinen
IZF10R, IZF21, IZF31

Malli IZF10/IZF10R IZF21 IZF31

Ionisaatioperiaate Korona

Ionisointitapa DC

Jäännösvaraus ±13 V ±5 V ±5 V 

Maks. ilmavirtaus (m3/min) 0,6/0,8 1,8 4,4

Käyttöjännite 24 V DC ±10 %

Käyttölämpötila 0 ... 50 °C

• Tuulettimen pyörintänopeudensäätö
• Nopea ioninpoisto, 0,5 sekuntia
• 7 eri hälytystoimintoa, esim. korkeajännitevika, elektrodineulojen likaisuuden tunnistus
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Näyttö staattisen sähkön anturille IZD
IZE11

• 2-värinäyttö (punainen ja vihreä)
• Näyttötarkkuus: ±0,5 % F.S. ±1 numero tai parempi
• Tunnistusetäisyyden korjaustoiminto (säädettävissä 1 mm välein)

Tuotekoodi Tulo/lähtö Liitäntäkaapeli 
käyttöjännitteelle/lähdölle

Pistoke anturin 
liittämiseen

IZE112-LC • 2 PNP + 1-5 V Kyllä Kyllä

IZE113-LC • 2 PNP + 4-20 mA Kyllä Kyllä

Lisävarusteet

Tuotekoodi Tyyppi

ZS-28-A • Liitäntäkaapeli käyttöjännitteelle/lähdölle (2 m)

ZS-28-B • Kiinnike

ZS-28-C • Pistoke anturin liittämiseen

ZS-27-C • Paneeliasennussarja

ZS-27-D • Paneeliasennussarja ja suojus

Staattisen sähkön anturi
IZD10

Tuotekoodi Potentiaalinmittaus Analoginen lähtö

IZD10-110 • ±0,4 kV 1-5 V

IZD10-510 • ±20 kV 1-5 V

•  Potentiaalinmittaus:  
± 20 kV (tunnistusetäisyys 50 mm)  
± 0,4 kV (tunnistusetäisyys 25 mm)

•  Tunnistaa sähköstaattisen potentiaalin ja 
antaa analogisen signaalin (1-5 V)

Voidaan käyttää IZE11-ohjainlaitteen kanssa



Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi

5 Instrumentointi

Instrum
ento

inti

416

Ionisaattoripistooli
IZG10

Tuotekoodi Suutintyyppi Paino

IZG10-08N-01 • Ionisaattoripistooli vakiosuuttimella 200g

Asennustarvikkeet/varaosat

Tuotekoodi Tyyppi

IZG10-CG2 • Virtakaapeli 230 VAC (adapterilla)

IZG10-CP • Virtakaapeli 24VDC

IZG10-A001-01 • Vakiosuutin

IZG10-A001-02 • Bybass-suutin (OSHA1910.242b mukainen)*

IZG30-M2 • Elektrodineulan puhdistussarja

IZG10-NT • Elektrodineula

* Vaikka suutin olisi tukossa, paine ei koskaan ole yli 30 psi (210 kPa)

Ionisaatioperiaate Koronapurkaus

Ionisointitapa Korkeataajuus AC

Toimintaetäisyys 0-1500 mm

Virrankulutus 90 mA

Jäännösvaraus ±10 V

Käyttölämpötila 0 ... 40 °C

Suodatusaste, ilma Puhdas, kuiva ilma

Käyttöpaine, ilma 0,05-0,6 MPa (0,5-6 bar)

Ilmaliitäntä Ø8

Syöttöjännite 24 VDC ±10 %

Jänniteliitäntä M8 (kaapeli ei sisälly toimitukseen)

•  Poistaa staattisen varauksen nopeasti, samalla kun puhaltaa kohteen puhtaaksi
•  Kompakti, kevyt ja ergonomisesti muotoitu. Valaisee työkohteen LED valolla
•  Säädä puhallustapa toimintovalitsimella ja voimakkuus virtauksensäätimellä
•  OSHA-hyväksytty suutin lisävarusteena

Ominaisuudet

LED-valo
Helpottaa kohtei-
den näkemistä

Asetus
Puhallus- 
toiminto

Liipasintoiminto

0

Jatkuva 
puhallus

Suoraanohjattu

1 Lukittuva

2

OFF-timer

3 s

3 5 s

4 7 s

5

Pulssitoiminto

Suoraanohjattu

6 Lukittuva

7

OFF-timer

3 s

8 5 s

9 7 s

Asetus Virtaus [l/min (ANR)]

2 21

4 60

6 124

7 200

Tulopaine: 0,4 MPa

Toiminnon valinta

Virtauksen säätö

Selkeät LED-merkkivalot

Virta päällä Neutralointi päällä

Huollon ilmaisu Korkeajännitehäiriö

Helppo elektrodineulan vaihto
Suuttimen irroitus ja elektrodineulan  
vaihto

Vedä eteenpäin

Käännä 
vastapäivään
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Kiertävän nesteen lämpötilansäädin
HRS

Tuotekoodi
Jäähdytys-

tapa

Jäähdytys- 
kapasiteetti 

(kW) 

Jäähdytys-
nesteen  

virt. (l/min)

Sähkö-
liitäntä

Säädettävä 
lämpötila- 
alue (°C)

Lämpötil. 
vakaus 

(°C)

Säiliö 
(l)

Mitat LxSxK
Paino 
(kg)

Melu-
taso 

(dB(A))

HRS012-AF-20 •    

Ilma-
jäähdytys

1,1

  7 - 27

230 V AC   
±10 %

5 - 40  ±0,1 5

377x500 x615 43 60HRS018-AF-20 • 1,7

HRS024-AF-20 • 2,1

HRS030-AF-20 2,6
 7 - 34

377x500 x660 47 62

HRS040-AF-20 3,8 377x592 x676 53 64

HRS050-AF-20 • 4,7 23 - 31
377x592 x976

69 65

HRS060-AF-20 • 4,9 23 - 29 73 66

HRS090-AF-40 • 8,0 29 -55 3-vaihe 
380-415 

V AC
5 - 35

 ±0,5

18

377x970 x1080 136 75

HRS100-AF-40 • 9,0
 42 - 55  ±1,0 616x954 x1434

171 70

HRS150-AF-40 • 13,0 177 72

HRS012-WF-20 

Vesi- 
jäähdytys

1,1

  7 - 27

230 V AC   
±10 %

5 - 40  ±0,1 5

377x500 x615 43 60HRS018-WF-20 • 1,7

HRS024-WF-20 2,1

HRS030-WF-20 2,6
 7 - 34

377x500 x660 46 62

HRS040-WF-20 3,8 377x592 x676 53 64

HRS050-WF-20 • 4,7 23 - 31
377x592 x976 67

65

HRS060-WF-20 4,9 23 - 29 66

Säätötapa PID

Kylmäaine
R407C (HFC) HRS012 - HRS030

R410A (HFC) HRS040 - HRS150

Ympäristölämpötila
5-40 °C HRS012- HRS060

5-45 °C HRS090 / -5 ... 45 °C HRS100-150

Virtauskapasiteetti 7-55 l/min

Kiertävä jäähdytysneste Vesi, glykoli-vesiseos (15 %)

Liitäntä, jäähdytysneste G1/2 (G1 HRS090; G3/4 HRS100/150)

• Jäähdyttää, lämmittää ja pitää lämpötilan tarkasti tasaisena
• Helppo huoltaa; ilmansuodatin vaihdettavissa ilman työkaluja
• Magneettipumppu minimoi huollontarpeen
• Itsediagnoosi selkeillä hälytyskoodeilla, ohjaus näytön kautta
• Tiedonsiirto: RS232C, RS485 ja I/O-liitin vakiona
• Pienet säiliötilavuudet ja nopea vaste sisäisten paisuntaventtiilien ansiosta
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Nestekierron lämpötilansäätimet - yleiskatsaus

HRS-vakiomalli

Jäähdytyskapas. Lämpötila-alue Lämpötilan vakaus Lämmitystoiminnolla

1,1-4,9 kW 5-40 °C ±0,1 °C
�

8 kW 5-35 °C ±0,5 °C

• Kompakti ja kevyt

HRS-R vakiomalli IP54-kotelointiluokan rakenteella

Jäähdytyskapas. Lämpötila-alue Lämpötilan vakaus Lämmitystoiminnolla

1,7-4,5 kW 5-40 °C ±0,1 °C �

• Vaativampiin ympäristöihin

HRS 100/150/200 vakiomalli

Jäähdytyskapas. Lämpötila-alue Lämpötilan vakaus Lämmitystoiminnolla

9-17,5 kW 5-35 °C ±1,0 °C �

• Suuret mallit ulkokäyttöön

HECR/HEC Thermo-con

Jäähdytyskapasiteetti: 140-1200 W

Lämmitystoiminnolla

10-60 °C

Lämpötilan vakaus ±0,01-0,03 °C

Tarkka lämpötilan säätö

HEB termosähk. lämpötilansäädin

Jäähdytyskapasiteetti: 140-320 W

Lämmitystoiminnolla

-15-60 °C

Lämpötilan vakaus ±0,01 °C

Valvottu veden lämpötila

HED kemikaaleille

Jäähdytyskapasiteetti: 300-750 W

Lämmitystoiminnolla

10-60 °C

Lämpötilan vakaus ±0,1 °C

Kaikki märkäosat fluorimuovia

Peltier-tyyppiset kiertävän nesteen lämpötilansäätimet
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HRSH taajuusmuuttajaohjaus kaikissa osissa

Jäähdytyskapas. Lämpötila-alue Lämpötilan vakaus Lämmitystoiminnolla

9,5 kW 5-40 °C 
±0,1 °C �

10-28 kW 5-35 °C

• Kompakti, kevyt ja taajuusmuuttajaohjattu
• Kolminkertainen taajuusmuuttajaohjaus takaa energiatehokkuuden
• Suuret mallit ulkokäyttöön

HRSE perusmalli

Jäähdytyskapas. Lämpötila-alue Lämpötilan vakaus

1,0-1,9 kW 10-30 °C ±2,0 °C

• Yksinkertainen jäähdytys

HRR kehikkoasennukseen

Jäähdytyskapas. Lämpötila-alue Lämpötilan vakaus Lämmitystoiminnolla

1-2,5 kW 5-35 °C ±0,1 °C �

• Useita yksiköitä voidaan asentaa samaan 19 tuuman kehikkoon

HRL 2-kanavainen

Jäähdytyskapas. Lämpötila-alue Lämpötilan vakaus Lämmitystoiminnolla

9-26 + 1 kW 15-25 °C/20-40 °C ± 0,1/ 0,5 °C �

• Lasersovelluksiin

HRZ, HRZD, HRW suurtehomallit

Jäähdytyskapas. Lämpötilan vakaus Lämmitystoiminnolla

1-29 kW ± 0,1/ 0,3 °C �

• Erittäin tehokas puolijohdeteollisuuteen ja vastaaviin vaativiin sovelluksiin

SEMATECH S2-93, 
S8-95

SEMI Standard S2-0703, S8-
0701, F47-0200
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Pumppu vaimentimella prosessikäyttöön
PAX1000

Pumppu prosessikäyttöön
PA3000/5000

Tuotekoodi Toimintatapa
Liitäntä-

koko

Materiaali
Virtaama [l/min]*

Keskimääräinen 
lähtöpaine 

[MPa]

Ohjausilman-
paine [MPa]Märät osat Kalvo

PAX1112-F02

Automaattinen

G1/4
Alumiini

PTFE 0,5-10
0-0,6

(0-6 bar)
0,2-0,7
(2-7 bar)

PAX1212-F02 Ruostum. teräs

PAX1112-F03 •
G3/8

Alumiini

PAX1212-F03 • Ruostum. teräs

*Arvot normaalilämpötiloissa ja kun siirrettävä neste on makeaa vettä.

Malli PAX1000

Ohjausilmaliitäntä G1/4

Materiaali, takaiskuventtiili PTFE, ruostumaton teräs

Keskimääräinen lähtöpaine 0-0,6 MPa  (0-6 bar)

Ilmankulutus Maks. 150 NL/min

Väliaineen ja ympäristön 
lämpötila

Vesi ja kemikaalit (ota yhteys SMC:hen)
0-60 °C (ei saa jäätyä)

Imunostokorkeus, kuivana Maks. 2 m (sisäosat kuivana)

Imunostokorkeus, märkänä Maks. 6 m (täynnä nestettä)

• Estää nesteen roiskumisen lähtöliitännässä ja vaahtoamisen säiliössä

• Tilaa säästävä rakenne, ei erillisen putken tarvetta sisäisen vaimentimen ansiosta

• Yhteensopiva monien väliaineiden kanssa

• Helppo lähtöpaineen ja virtaaman säätö ohjausilmanpaineen avulla

Malli PA3000/5000

Ohjausilmaliitäntä G1/4

Materiaali, takaiskuventtiili PTFE, PFA

Keskimääräinen lähtöpaine 0-0,6 MPa (0-6 bar)

Ilmankulutus Maks. 200 NL/min

Väliaineen ja ympäristön 
lämpötila

Vesi ja kemikaalit (ota yhteys SMC:hen)
0-60 °C (ei saa jäätyä)

Imunostokorkeus, kuivana Maks. 1 m (sisäosat kuivana)

Imunostokorkeus, märkänä Maks. 6 m (täynnä nestettä)

• Kompakti, suurikapasiteettinen kalvopumppu 
• Yhteensopiva monien väliaineiden kanssa 
• Pitkä käyttöikä, 2-5 kertaa pidempi kuin tavallisilla pumpuilla

PA3000

Tuotekoodi Toimintatapa Liitäntäkoko
Materiaali Virtaama  

[l/min]*
Keskimääräinen 
lähtöpaine [MPa]

Ohjausilman-
paine [MPa]Märät osat Kalvo

PA3110-F03 •

Auto-
maattinen

G3/8

Alumiini PTFE

1 - 20
0 - 0,6

(0-6 bar)
0,2 - 0,7
(2-7 bar)

PA3120-F03 • Alumiini NBR

PA3210-F03 • Ruostumaton teräs PTFE

PA3220-F03 • Ruostumaton teräs NBR

*Arvot normaalilämpötiloissa ja kun siirrettävä neste on makeaa vettä.
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Kompakti pumppu prosessikäyttöön 
(kalvopumppu)
PB

Tuotekoodi Toimintatapa Paino [kg] Märät osat Virtaama 
[ml/min] ¹

Keskimääräinen 
lähtöpaine [MPa]

Ohjausilman-
paine [MPa] 

PB1011A-F01 •
Sisäinen 

magneettiventtiili
0,18

Polypropeeni (PP), ruostumaton 
teräs (SUS316), PTFE, FKM

8 - 2000
0 - 0,6

(0-6 bar)
0,2 - 0,7
(2-7 bar)

PB1013A-F01 •

Ilmaohjattu

0,11 8 - 1 000 ²

PB1313A-F01 • 0,3 Uusi PFA, PTFE 8 - 1000
0 - 0,4

(0-4 bar)
0,2 - 0,5
(2-5 bar)

¹ Virtaaman ja nostokorkeuden arvot ilman putkia. Putkitus vaikuttaa arvoihin.
² Sopii 2 000 ml/min asti käytettäessä magneettiventtiiliä suurella Cv-arvolla (Cv-arvo 0,5 tai suurempi).

Malli PB10 PB13

Ohjausilmaliitäntä G1/8 G1/8

Poistoilmaliitäntä M5 x 0,8 G1/8

Liitäntäkoko G1/8 G1/8

Materiaali, takaiskuventtiili PTFE,  PP PTFE,  uusi PFA

Ilmankulutus Maks. 40 NL/min Maks. 15 NL/min

Väliaineen ja ympäristön 
lämpötila

Vesi ja kemikaalit (ota yhteys SMC:hen)
0-50 °C (ei saa jäätyä)

Imunostokorkeus Maks. 2,5 m (sisäosat kuivana) Maks. 0,5 m

• Sopii monien erilaisten nesteiden siirtoon ja kokoamiseen.

• Sisäinen magneettiventtiili tai ilmaohjattu (ulkoisesti vaihtava tyyppi).

• Helppo lähtöpaineen ja virtaaman säätö ohjausilmanpaineen avulla.

PA5000

Tuotekoodi Toimintatapa Liitäntäkoko
Materiaali Virtaama  

[l/min]*
Keskimääräinen 
lähtöpaine [MPa]

Ohjausilman-
paine [MPa]Märät osat Kalvo

PA5110-F04 •

Auto-
maattinen

G1/2

Alumiini

PTFE

5-45
0-0,6

(0-6 bar)
0,2-0,7
(2-7 bar)

PA5110-F06 • G3/4

PA5120-F04 • G1/2
NBR

PA5120-F06 G3/4

PA5210-F04 • G1/2

Ruostumaton teräs

PTFE
PA5210-F06 • G3/4

PA5220-F04 G1/2
NBR

PA5220-F06 G3/4
*Arvot normaalilämpötiloissa ja kun siirrettävä neste on makeaa vettä.
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Väliaine Vesi

Materiaali Messinki

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C (ei saa jäätyä)

Koestuspaine 1,72 MPa (17,2 bar)

Maks. järjestelmäpaine 0,8 MPa (8 bar)

Väliaine Vesi

Materiaali Messinki

Käyttölämpötila 5-80 °C

Koestuspaine 1,67 MPa (16,7 bar)

Maks. järjestelmäpaine 1,18 MPa (11,8 bar)

• Hiukkasten suodattamiseen vesikiertopiireissä
• Saatavana myös 70, 50 ja 25 mesh versiona, ota yhteys SMC:hen

Paineensäädin vedelle
WR110

Suodatin vedelle
WF300

Paineensäädin vedelle (ilman painemittaria)

Tuotekoodi Liitäntä Painealue [MPa]

WR110-01-X215
Rc1/8"

0,05 - 0,69

WR110-01-X224 0,08 - 0,39

WR110-02-X215 • 
Rc1/4"

0,05 - 0,69

WR110-02-X224 • 0,08 - 0,39

Hiukkassuodatin vedelle

Tuotekoodi Liitäntä Suodatin

WF300-02 • Rc1/4"

100 meshWF300-03 • Rc 3/8"

WF300-04 • Rc1/2"

Painemittari ruostumatonta terästä

Tuotekoodi Liitäntä Painealue [MPa]

G46-4-01-SRB
R1/8”

0 - 0,4

G46-7-01-SRB 0 - 0,7

G46-4-02-SRB • 
R1/4”

0 - 0,4

G46-7-02-SRB • 0 - 0,7
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Sähköpneumaattinen paikoitin
IP8000/8100/8001/8101

Tuotekoodi Malli ATEX-hyväksytty Paikoitin
Kiertymiskulma/

iskunpituus
Erittely

IP8000-030-Q •
Viputyyppinen 

takaisinkytkentä

Ei

Sähkö-
pneumaattinen

10-85 mm Perusmalli

IP8100-000-H-Q¹ •

Pyörivä tyyppi 60° - 100°

Perusmalli

IP8101-030-Q •

Älykäs  
sähkö-

pneumaattinen

Perusmalli

IP8101-032-Q •
Lähdöllä 
(hälytys + analogiset lähdöt)

IP8101-033-Q • HART-protokolla

52-IP8101-034-M² Kyllä
Luonnostaan vaaraton räjähdyssuojattu 
rakenne + lähtö + HART-protokolla

IP8001-030-Q •

Viputyyppinen 
takaisinkytkentä

Ei
10-85 mm

Perusmalli

IP8001-032-Q • Lähdöllä (hälytys + analogiset lähdöt)

IP8001-033-Q • HART-protokolla

52-IP8001-034-M² Kyllä
Luonnostaan vaaraton räjähdyssuojattu 
rakenne + lähtö + HART-protokolla

¹ Ilman painemittaria, sis. kulma-asteikon
² ATEX-hyväksytty / räjähdysluokitus:
  II 1G Ex Ia II C T4/T5/T6
  -20 ... 80 °C (T4/T5)
  -20 ... 60 °C (T6)

Malli IP8000 IP8100 IP8001 IP8101

Paikoittimen tyyppi Sähköpneumaattinen Älykäs sähköpneumaattinen paikoitin digitaalinäytöllä

Virtatulo/syöttö 4-20 mA

Kotelointiluokka IP65

Ilmansyöttö G1/4

Sähköliitäntä 
(läpivientiholkille)

G1/2

Virtauskapasiteetti 80 NL/min (0,14 MPa), 200 NL/min (0,4 MPa)

Paino 2,4 kg / 2,6 kg (liitäntäkoteloineen) 2,6 kg

Ilmankulutus 5 NL/min (0,14 MPa)  11 NL/min (0,4 MPa) 2 NL/min (0,14 MPa) 11 NL/min (0,4 MPa)

Tulopaine 0,14-0,7 MPa (1,4-7 bar) 0,3-0,7 MPa (3-7 bar)

Ympäristö- ja virtauslämpötila                                           -20 ... 60 °C

• Energiaa säästävä, 60 % pienempi ilmankulutus viputoimisena
• Vakio- tai räjähdyssuojattu rakenne
• Valvontatoiminto
• Saatavana SIL2-hyväksytty versio ja ”fail safe” -toiminto. Ota yhteys SMC:hen
• Saatavana myös täysin pneumaattisena versiona. Ota yhteys SMC:hen

Kiinnikkeet kiertyvän paikoittimen kiinnittämiseen VDI/ VDE Namur mukaiseen toimilaitteeseen

Tuotekoodi Materiaali Huomaa

KPMS KIT IP8100 • Nikkelipinnoitettu teräs
Reikäkuviolle 80 tai 130 x 30 mm

KPMS KIT IP8100 INOX Ruostumaton teräs
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Process-
ventiler

Esiohjattu 2-aukkoinen magneettiventtiili  
nollapaine-erolla, höyrylle ...........................................

VXS

Pulssiventtiili .................................................................
JSXFA

2-aukkoinen ilmaohjattu venttiili  
kemikaaleille, kierreliitäntä ..........................................

LVA

Leikkuunesteventtiili korkealle paineelle ....................
SGH/SGHA

2/3-aukkoinen magn.venttiili kemikaaleille .................
LVM

2-aukkoinen suoraanohjattu magneettiventtiili ..........
VDW10/20

Ilmalle, alipaineelle, vedelle

Nopea 2-aukkoinen venttiili .........................................
SX10

Kuivalle ilmalle

Kompakti/kevyt 2-aukkoinen magn.venttiili................
VDW30/40-XF

Ilmalle, vedelle

Esiohjattu 2-aukkoinen magneettiventtiili ..................
VQ20/30

Kuivalle ilmalle

Kompakti proportionaalinen magn.venttiili ................
PVQ

Ilmalle, inerteille kaasuille

Istukkaventtiili ...............................................................
VXB

Ilmalle, vedelle, höyrylle

2-aukkoinen ilmaohjattu venttiili .................................
VNB

Ilmalle, vedelle, kaasuille, öljylle

2-aukkoinen ilmaohjattu venttiili höyrylle ...................
VND

2-aukkoinen suoraanohjattu magneettiventtiili ..........
VX2

Ilmalle, alipaineelle, vedelle, öljylle, höyrylle

2-aukkoinen suoraanohjattu magneettiventtiili  
imusihdillä .....................................................................

VXK

Ilmalle, vedelle, öljylle, höyrylle

Esiohjattu 2-aukkoinen magneettiventtiili ..................
VXD

Ilmalle, vedelle, öljylle, kuumalle vedelle ja öljylle

Esiohjattu 2-aukkoinen magneettiventtiili  
nollapaine-erolla ..........................................................

VXZ

Ilmalle, vedelle, öljylle, kuumalle vedelle ja öljylle

2-aukkoinen energiaa säästävä  
magneettiventtiili ..........................................................

VXE

Ilmalle, vedelle, öljylle

3-aukkoinen suoraanohjattu magneettiventtiili..........
VX3

Ilmalle, alipaineelle, vedelle, öljylle, höyrylle

2-aukkoinen ilmaohjattu venttiili .................................
VXA2

Ilmalle, alipaineelle, vedelle, öljylle

3-aukkoinen ilmaohjattu venttiili .................................
VXA3

Ilmalle, alipaineelle, vedelle, öljylle

2/3-aukkoinen magn.venttiili korkeapaineelle ............
VCH41/42/410

Ilmalle, inerteille kaasuille

Takaiskuventtiili korkealle paineelle ............................
VCHC40

Ilmalle, inerteille kaasuille

Leikkuunesteventtiili ....................................................
SGC/SGCA

Prosessiventtiilit

2-aukkoinen ilmaohjattu venttiili  ................................
VNA

Ilmalle, kaasuille, öljylle

 428

 427

 430

 429

 439

 431

 440

 439

 440

 432

 442

 441

 442

 433

 443
 435

 443 436

 444 437

 445
 437

 438

 438  446

JSX10/20/30
2-aukkoinen suoraanohjattu magneettiventtiili......434



6 Prosessiventtiilit

P
ro

sessiventtiilit

426

2-aukkoinen ilmaohjattu venttiili  
kemikaaleille .................................................................

LVD

2-aukkoinen käsinohjattu venttiili  
kemikaaleille  ................................................................

LVH

LVQ
2-aukkoinen ilmaohjattu venttiili  
kemikaaleille, metalliton ulkokuori ..............................

 448
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2-aukkoinen ilmaohjattu venttiili kemikaaleille ...........
LVC

 447
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Prosessiventtiilit

• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

2-aukkoinen suoraanohjattu magneettiventtiili
VDW10/20

Väliaine Ilma, vesi ja alipaine

Runkomateriaali Messinki, alumiini, muovi tai ruostumaton teräs

Tiiviste NBR ja FKM

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C, saatavana muille lämpötila-alueille

Kotelointiluokka IP65

• Kompakteja 2-aukkoisia venttiilejä ilmalle, alipaineelle ja nesteille
• Putkitusvaihtoehdot: kierre- ja plug-in-liitäntä
• Kevyitä
• Öljytön vaihtoehto saatavana

Väliaine Tuotekoodi
Venttiili-
tyyppi

Paine-ero  
[MPa]

Cv
Kv 

[m3/h]

Istukan 
halkaisija 

[mm]

Liitäntä-
koko

Runko-/ 
tiiviste-

materiaali
Jännite

Sähkö-
liitäntä

Ilma

VDW10AA •

NC

0-0,9 (0-9 bar) 0,04 0,03 1
M5

PPS-
muovi/ 
NBR

24 VDC
Kiinteä 

kaapeli **

VDW10EA • ø4 mm

VDW20DA •
0-0,7 (0-7 bar) 0,07 0,06 1,6

ø4 mm

VDW20GA • ø6 mm

Vesi

VDW12GA • 0-0,9 (0-9 bar) 0,04 0,03 1 M5

Messinki/ 
NBR

VDW12HA • 0-0,4 (0-4 bar) 0,07 0,06 1,6 M5

VDW22NAA • 0-0,7 (0-7 bar) 0,07 0,06 1,6 G1/8

VDW22PAA • 0-0,4 (0-4 bar) 0,18 0,15 2,3 G1/8

Alipaine 
(öljytön)

VDW14HA • Maks. 0,4* (4 bar) 0,07 0,06 1,6 M5
Messinki/ 

FKM

VDW24WAA • Maks. 0,2* (2 bar) 0,30 0,26 3,2 G1/8 SUS/FKM

DI-vesi / 
kaasu 

VDW22UAM • 0-0,7 (0-7 bar) 0,07 0,06 1,6 G1/8 SUS/FKM 
(öljytön)VDW22VAM • 0-0,4 (0-4 bar) 0,18 0,15 2,3 G1/8

* Maks. paine ilmoitettu aukko 1 paineistettuna. Voidaan käyttää alipainella 0,1 Pa absoluuttiseen paineeseen asti.

** Kaapelin pituus: 300 mm
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6 Prosessiventtiilit

Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi

2-aukkoinen suoraanohjattu magneettiventtiili
VX2

Väliaine Ilma, vesi, alipaine, öljy ja muut reagoimattomat väliaineet

Runkomateriaali Muovi, alumiini, messinki tai ruostumaton teräs

Tiiviste NBR tai FKM

Käyttölämpötila -20 ... 60 °C

Sähköliitäntä DIN-liitin, lattaliitin tai kiinteä kaapeli

• Pieni tehonkulutus ja hiljainen rakenne
• Saatavana NO- ja NC-vaihtoehdot
• Öljytön vaihtoehto saatavana
• Korkean lämpötilan versio saatavana
• Versio höyrylle saatavana

Väliaine Tuotekoodi
Venttiili-
tyyppi

Paine-ero  
MPa (bar)

Cv
Kv 

[m3/h]

Istukan 
halkaisija

 [mm]

Liitäntä-
koko

Runko-/ 
tiiviste-

materiaali
Jännite

Sähkö-
liitäntä

Ilma

VX210HG •

NC

0-1 (0-10 bar) 0,23 0,20 2 ø6 mm

PBT-
muovi/ 
NBR

24 VDC

Sisältyy
DIN-liitin 

(ylijännite- 
suojalla)

VX210JG •
0-0,6 (0-6 bar)

0,35 0,30 3 ø6 mm

VX210MG • 0,41 0,35 3 ø8 mm

VX220HG •

0-1 (0-10 bar)

0,47 0,40 4 ø8 mm

VX230HG • 0,70 0,60 5 ø10 mm

Vesi

VX212AGAXB • 0,23 0,20 2 G1/8

Messinki/ 
NBR

VX212EGAXB • 0-0,6 (0-6 bar) 0,42 0,36 3 G1/4

VX222AGAXB •
0-1 (0-10 bar)

0,63 0,54 4 G1/4

VX232DGAXB • 0,75 0,64 5 G3/8

Alipaine 
(öljytön)

VX214FGAXB • Maks. 0,2* (2 bar) 0,62 0,53 5 G1/4
Messinki/ 

FKMVX224EGAXB • Maks. 0,15* (1,5 bar) 1,08 0,93 7 G3/8

VX234GGA • Maks. 0,1* (1 bar) 2,21 1,90 10 G1/2

DI-vesi/ 
kaasu

VX212HGKXB • 0-1 (0-10 bar) 0,23 0,20 2 G1/8

SUS/FKM 
(öljytön)

VX212MGKXB • 0-0,6 (0-6 bar) 0,42 0,36 3 G1/4

VX222HGKXB •
0-1 (0-10 bar)

0,63 0,54 4 G1/4

VX232LGKXB • 0,75 0,64 5 G3/8

* Maks. paine ilmoitettu aukko 1 paineistettuna. Voidaan käyttää alipainella 0,1 Pa absoluuttiseen paineeseen asti.

Huom.) Muut jännitteet: Vaihda G:n tilalle L (230 VAC) tai Z1V (24 VAC) edellä olevissa tuotekoodeissa.

Tuotekoodi Tyyppi Jännite

GDM2A-L5 • Valolla 24 VDC

GDM2A-L2 • Valolla 230 VAC

GDM2A-G • Ilman sähköpiiriä 24 VDC, 230 VAC

DIN-liitin, varaosa
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Prosessiventtiilit

• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

2-aukkoinen suoraanohjattu magneettiventtiili 
imusihdillä
VXK

Väliaine Ilma, vesi, öljy ja höyry

Runkomateriaali Messinki

Suodatin 100 mesh, ruostumatonta terästä

Tiiviste NBR, FKM, EPDM ja PTFE

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C, korkean lämpötilan versio saatavana

Sähköliitäntä DIN-liitin

• Säästää tilaa ja vähentää putkitustyötä
• Suodatin vaihdettavissa putkia irrottamatta
• Saatavana NO- ja NC-vaihtoehdot
• Vaimennettu sulkeutuminen, hiljainen
• Kotelointiluokka: IP65

Tuotekoodi
Venttiili-
tyyppi

Cv 
(ilma)

Kv 
[m3/h]

Paine-ero  
[MPa]

Istukan 
halkaisija

[mm]

Liitäntä-
koko

Runko-/ 
tiiviste-

materiaali
Jännite Sähköliitäntä

VXK2110-01F-5DO1 •

NC

0,18 0,15 0-1,5 (0-15 bar) 2

G1/8

Messinki/ 
NBR

24 VDC

DIN-liitin, ei 
sisälly

VXK2110-01F-JDOR1 • 230 VAC*

VXK2120-01F-5DO1 •
0,33 0,28 0-0,6 (0-6 bar)

3

24 VDC

VXK2120-01F-JDOR1 • 230 VAC*

VXK2220-02F-5DO1 •
0,33 0,28 0-1,5 (0-15 bar)

G1/4

24 VDC

VXK2220-02F-JDOR1 • 230 VAC*

VXK2230-02F-5DO1 •
0,61 0,54 0-0,35 (0-3,5 bar) 4,5

24 VDC

VXK2230-02F-JDOR1 • 230 VAC*

VXK2320-03F-5DO1 •
0,33 0,28 0-0,3 (0-3 bar) 3

G3/8

24 VDC

VXK2320-03F-JDOR1 • 230 VAC*

VXK2330-03F-5DO1 •
0,61 0,54 0-0,9 (0-9 bar) 4,5

24 VDC

VXK2330-03F-JDOR1 • 230 VAC*

* Sisäisellä kokoaaltotasasuuntaajalla.

Tuotekoodi Tyyppi Jännite

GDM2A-L5 • Valolla 24 VDC

GDM2A-L2 • Valolla 230 VAC

GDM2A-G• Ilman sähköpiiriä 24 VDC, 230 VAC

DIN-liitin
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Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi

Esiohjattu 2-aukkoinen magneettiventtiili
VXD

Väliaine Ilma, vesi ja öljy

Runkomateriaali Muovi, alumiini, messinki tai ruostumaton teräs 

Tiiviste NBR, FKM tai EPDM

Käyttölämpötila -20 ... 60 °C, korkean lämpötilan versio saatavana

Jännite 24 VDC tai 230 VAC

Sähköliitäntä DIN-liitin, lattaliitin tai kiinteä kaapeli

• Vaimennettu sulkeutuminen, hiljainen
• Saatavana NO- ja NC-vaihtoehdot
• Öljytön vaihtoehto saatavana
• Korkean lämpötilan versio saatavana
• Versiot kuumalle vedelle ja kuumalle öljylle saatavana

Väliaine Tuotekoodi
Venttiili-
tyyppi

Paine-ero 
[MPa]

Cv
Kv 

[m3/h]

Istukan 
halkaisija

 [mm]

Liitäntä-
koko

Runko-/ 
tiiviste-

materiaali
Jännite

Sähkö- 
liitäntä

Ilma
VXD230DG •

NC

0,02-0,7 MPa 
(0,2-7 bar)

1,3 1,12 10 ø10 mm PBT-
muovi/ 
NBR

24 VDC

Sisältyy
DIN-liitin 

(ylijännite-
suojalla)

VXD230FG •
0,02-0,7 MPa 

(0,2-7 bar)
1,5 1,29 10 ø12 mm

Vesi

VXD232AGA •
0,02-0,5 MPa 

(0,2-5 bar)
1,9 1,63 10 G1/4

Messinki/ 
NBR

VXD242GGA •
0,02-1 MPa 
(0,2-10 bar)

4,5 3,86 15 G3/8

VXD242HGA •
0,02-1 MPa 
(0,2-10 bar)

5,5 4,72 15 G1/2

VXD252LGA •
0,02-1 MPa 
(0,2-10 bar)

9,5 8,15 20 G3/4

VXD262NGA •
0,02-1 MPa 
(0,2-10 bar)

13,0 11,15 25 G1

DI-vesi/ 
kaasu

VXD232DGK •
0,02-0,5 MPa 

(0,2-5 bar)
1,9 1,63 10 G1/4

SUS/FKM 
(öljytön)

VXD242JGK •
0,02-1 MPa 
(0,2-10 bar)

4,5 3,86 15 G3/8

VXD242KGK •
0,02-1 MPa 
(0,2-10 bar)

5,5 4,72 15 G1/2

VXD252MGK •
0,02-1 MPa 
(0,2-10 bar)

9,5 8,15 20 G3/4

VXD262PGK •
0,02-1 MPa 
(0,2-10 bar)

13,0 11,15 25 G1

Min. paine-ero 0,02 MPa (0,2 bar)

Muut jännitteet: Vaihda G:n tilalle L (230 VAC) tai Z1V (24 VAC) edellä olevissa tuotekoodeissa.

Tuotekoodi Tyyppi Jännite

GDM2A-L5 • Valolla 24 VDC

GDM2A-L2 • Valolla 230 VAC

GDM2A-G • Ilman sähköpiiriä 24 VDC, 230 VAC

DIN-liitin, varaosa
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Prosessiventtiilit

• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Esiohjattu 2-aukkoinen magneettiventtiili 
nollapaine-erolla
VXZ

Väliaine Ilma, vesi ja öljy

Runkomateriaali Muovi, alumiini, messinki tai ruostumaton teräs 

Tiiviste NBR, FKM tai EPDM

Käyttölämpötila -20 °C, korkean lämpötilan versio saatavana

Sähköliitäntä DIN-liitin, lattaliitin tai kiinteä kaapeli

• Vaimennettu sulkeutuminen
• Saatavana NO- ja NC-vaihtoehdot 
• Öljytön vaihtoehto saatavana
• Korkean lämpötilan versio saatavana
• Ei vaadi paine-eroa tulo- ja lähtöaukon välille
• Versiot kuumalle vedelle ja kuumalle öljylle saatavana

Väliaine Tuotekoodi
Venttiili-
tyyppi

Paine-ero  
[MPa]

Cv
Kv 

[m3/h]

Istukan 
halkaisija

 [mm]

Liitäntä-
koko

Runko-/ 
tiiviste-

materiaali
Jännite

Sähkö-
liitäntä

Ilma
VXZ230CG •

NC

0-0,7  
(0-7 bar)

1,7 1,46 10 ø10 mm PBT-
muovi/ 
NBR

24 
VDC

Sisältyy
DIN-liitin 

(ylijännite-
suojalla)

VXZ230EG •
0-0,7  

(0-7 bar)
2,0 1,72 10 ø12 mm

Vesi

VXZ232AGA •
0-0,7 ( 

0-7 bar)
1,9 1,63 10 G1/4

Messinki/ 
NBR

VXZ232BGA •
0-0,7  

(0-7 bar)
2,4 2,06 10 G3/8

VXZ242FGA •
0-0,7 

(0-7 bar)
5,3 4,55 15 G1/2

VXZ252HGA •
0-1 

(0-10 bar)
9,2 7,89 20 G3/4

VXZ262KGA •
0-1 

(0-10 bar)
10,2 8,75 25 G1

DI-vesi/ 
kaasu

VXZ232CGK •
0-0,7 

(0-7 bar)
1,9 1,63 10 G1/4

SUS/FKM 
(öljytön)

VXZ232DGK •
0-0,7 

(0-7 bar)
2,4 2,06 10 G3/8

VXZ242GGK •
0-0,7 

(0-7 bar)
5,3 4,55 15 G1/2

VXZ252JGK •
0-1 

(0-10 bar)
9,2 7,89 20 G3/4

VXZ262LGK •
0-1 

(0-10 bar)
10,2 8,75 25 G1

Huom.) Muut jännitteet: Vaihda G:n tilalle L (230 VAC) tai Z1V (24 VAC) edellä olevissa tuotekoodeissa.

Tuotekoodi Tyyppi Jännite

GDM2A-L5 • Valolla 24 VDC

GDM2A-L2 • Valolla 230 VAC

GDM2A-G• Ilman sähköpiiriä 24 VDC, 230 VAC

DIN-liitin, varaosa
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Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi

Esiohjattu 2-aukkoinen magneettiventtiili 
nollapaine-erolla, höyrylle
VXS

Väliaine Höyry ja kuuma vesi

Runkomateriaali Messinki tai ruostumaton teräs

Tiiviste FKM

Käyttölämpötila 183 °C asti höyryllä, 99 °C asti kuumalla vedellä

Ympäristölämpötila -20 ... 60 °C

Sähköliitäntä DIN-liitin, lattaliitin tai kiinteä kaapeli

• Vaimennettu sulkeutuminen, hiljainen
• Öljytön vaihtoehto saatavana
• Ei vaadi paine-eroa tulo- ja lähtöaukon välille

Väliaine Tuotekoodi
Venttiili-
tyyppi

Paine-ero  
[MPa]

Cv
Kv 

[m3/h]

Istukan 
halkaisija

 [mm]

Liitäntä-
koko

Runko-/ 
tiiviste-

materiaali
Jännite Sähköliitäntä

Höyry ja 
kuuma 
vesi

VXS235AGA •

NC 0-1 (0-10 bar)

2,4 2,06 10 G1/4

Messinki/ 
FKM

24 VDC

Sisältyy
DIN-liitin 

(ylijännite-
suojalla)

VXS235BGA • 2,8 2,40 10 G3/8

VXS245FGA • 5,3 4,55 15 G1/2

VXS255HGA • 9,2 7,89 20 G3/4

VXS265KGA • 12 10,29 25 G1

VXS235CGA • 2,4 2,06 10 G1/4

SUS/ 
FKM

VXS235DGA • 2,8 2,40 10 G3/8

VXS245GGA • 5,3 4,55 15 G1/2

VXS255JGA • 9,2 7,89 20 G3/4

VXS265LGA • 12 10,29 25 G1

Huom.) Muut jännitteet: Vaihda G:n tilalle L (230 VAC) tai Z1V (24 VAC) edellä olevissa tuotekoodeissa.

Tuotekoodi Tyyppi Jännite

GDM2A-G-Z5 Valolla 24 VDC

GDM2A-G-Z2 Valolla 230 VAC

GDM2A-R Ilman sähköpiiriä 24 VDC, 230 VAC

DIN-liitin, varaosa
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• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

2-aukkoinen energiaa säästävä magneettiventtiili
VXE

Väliaine Ilma, vesi ja öljy

Runkomateriaali Messinki tai ruostumaton teräs

Tiiviste NBR, FKM, EPDM tai PTFE

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Sähköliitäntä DIN-liitin, lattaliitin tai kiinteä kaapeli

• Tehonkulutus pitovaiheessa vain kolmannes aiemmasta
• Kela lämpenee vähemmän
• Yksittäis- ja ryhmäasennettavat versiot saatavana
• Useille väliaineille, paljon kokovaihtoehtoja

Sarja VXE2, suoraanohjattu

Tuotekoodi
Venttiili-
tyyppi

Paine-ero  
[MPa]

Cv 
(ilma)

Kv 
[m3/h]

Liitäntä- 
koko

Runko-/ 
tiiviste-

materiaali
Jännite Sähköliitäntä

VXE2110-01F-5DO1 •

NC

0-1,5 (0-15 bar) 0,18 0,15 G1/8

Messinki/ 
NBR

24 VDC
DIN-liitin, 
ei sisälly

VXE2120-02F-5DO1 • 0-0,6 (0-6 bar) 0,33 0,28
G1/4

VXE2330-02F-5DO1 • 0-0,9 (0-9 bar) 0,61 0,52

VXE2230-03F-5DO1 • 0-0,35 (0-3,5 bar) 0,61 0,52
G3/8

VXE2330-03F-5DO1 • 0-0,9 (0-9 bar) 0,61 0,52

VXE2360-04F-5DO1 • 0-0,07 (0-0,7 bar) 2,20 1,86 G1/2

Sarja VXED2, esiohjattu (vaatii paine-eron)

Tuotekoodi
Venttiili-
tyyppi

Paine-ero 
[MPa]

Cv 
(ilma)

Kv 
[m3/h]

Liitäntä-
koko

Runko-/ 
tiiviste-

materiaali
Jännite Sähköliitäntä

VXED2130-02F-5DO1 •

NC

0,02-0,7 
MPa (0,2-7 

bar)  
2,0 1,63 G1/4

Messinki/ 
NBR

24 VDC
DIN-liitin, 
ei sisälly

VXED2140-03F-5DO1 •
0,02-1 

MPa (0,2-
10 bar)  

5,0 4,29 G3/8

VXED2140-04F-5DO1 • 5,5 4,71 G1/2

VXED2150-06F-5DO1 • 9,5 8,14 G3/4

VXED2260-10F-5DO1 • 12,4 10,62 G1

Sarja VXEZ2, nollapaine-ero, esiohjattu

Tuotekoodi
Venttiili-
tyyppi

Paine-ero 
[MPa]

Cv 
(ilma)

Kv 
[m3/h]

Liitäntä-
koko

Runko-/ 
tiiviste-

materiaali
Jännite Sähköliitäntä

VXEZ2230-02F-5DO1 •

NC
0-0,7

(0-7 bar)

2,4 2,06 G1/4

Messinki/ 
NBR

24 VDC
DIN-liitin, 
ei sisälly

VXEZ2230-03F-5DO1 • 2,8 2,40 G3/8

VXEZ2240-04F-5DO1 • 6,0 5,15 G1/2

VXEZ2350-06F-5DO1 • 9,5 8,15 G3/4

VXEZ2360-10F-5DO1 • 12 10,28 G1

Min. paine-ero 0,02 MPa (0,2 bar)

Tuotekoodi Tyyppi Jännite

GDM2A-L5 • Valolla 24 VDC

GDM2A-G • Ilman sähköpiiriä 24 VDC

DIN-liitin



434

P
ro

sessiventtiilit

6 Prosessiventtiilit

Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi

2-aukkoinen suoraanohjattu magneettiventtiili
JSX10/20/30

Väliaine Ilma, vesi, alipaine, öljy

Runkomateriaali Ruostumaton teräs

Tiiviste FKM, NBR ja EPDM

Käyttölämpötila -20 ... 60 °C

Toiminta NC

Sähköliitäntä DIN-liitin, kiinteä (saatavana myös valettu kaapeli)

• Kompakti ja kestävä venttiili jonka ulkopinta kokonaan ruostumatonta terästä 
• Valetulla kaapelilla IP67 
• Pieni tehonkulutus
• Lisävaruste: asennuskiinnike

Tuotekoodi Liitäntäkoko
Istukan 

halkaisija 
[mm]

Cv Kv [m3/h]
Paine-
eroalue 
[MPa]

Tehokulutus 
[W]

Tiiviste- 
materiaali

Jännite

JSX11-SF101F-5DS •

G1/8

0,6 0,08 0,07 0,9
4

FKM 24 VDC

JSX11-SF201F-5DS • 2,4 0,15 0,13 0,4

JSX21-SF301F-5DS •
3,2 0,35 0,3 0,7

6JSX21-SF302F-5DS •

G1/4

JSX21-SF402F-5DS •
4 0,52 0,45

0,3

JSX31-SF302F-5DS • 1 8

JSX21-SF502F-5DS
5,6 0,73 0,63

0,2 6

JSX31-SF502F-5DS • 0,5 8

JSX21-SF702F-5DS
7,1 0,88 0,76

0,1 6

JSX31-SF702F-5DS • 0,2 8

JSX21-SF303F-5DS

G3/8

3,2 0,35 0,3 0,7
6

JSX21-SF403F-5DS
4 0,52 0,45

0,3

JSX31-SF403F-5DS • 1 8

JSX21-SF503F-5DS 
5,6 0,73 0,63

0,2 6

JSX31-SF503F-5DS • 0,5 8

JSX21-SF703F-5DS
7,1 0,88 0,76

0,1 6

JSX31-SF703F-5DS • 0,2 8

Muilla tiivistemateriaaleilla: Vaihda F: NBR → N, EPDM → E

Muilla jännitteillä: Vaihda 5: 230 VAC → J tai 24 VAC → B

Tuotekoodi Selite Tyyppi

JSX021-12A-3 • JSX11-kiinnike G1/8-liitännällä
1

JSX022-12A-3 • JSX21-kiinnike G1/8-liitännällä

JSX022-12A-2-1 • JSX21/31-kiinnike G1/4-liitännällä
2

JSX022-12A-2-2 • JSX21/31-kiinnike G3/8-liitännällä

Lisävarusteet

Tyyppi 1

Tyyppi 2
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Väliaine Ilma

Runkomateriaali Alumiini

Käyttölämpötila -40 ... 60 °C

Väliaineen lämpötila -40 ... 60 °C

Min. paine-ero 0,1 MPa (1 bar)

Maks. paine-ero 0,9 MPa (9 bar)

Toiminta NC

  
• Pitkä käyttöikä - vähintään 10 miljoonaa vaihtoa  
• Lyhyt vasteaika - pienempi ilmankulutus  
• Korkea alkupaine - suuri pulssiteho  
• Kalvorakenne iilman jousta - helppo huoltaa 
Vaihtoehdot:
• Korkean lämpötilan versio
• Integroitu magneettiventtiili
• ATEX-rakenne
• Suoraan säiliöön asennettava versio

Pulssiventtiili
JSXFA

Puristusliittimellä

Tuotekoodi Istukan halkaisija 
[mm] Liitäntäkoko Esiohjausliitäntä

JSXFAE-06F-B Ø32 3/4 (20A)

1/4JSXFAE-10F-B Ø40 1 (25A)

JSXFAE-14F-B Ø50 1 1/2 (40A)

JSXFAE-06F-B-1 Ø32 3/4 (20A)

1/8JSXFAE-10F-B-1 Ø40 1 (25A)

JSXFAE-14F-B-1 Ø50 1 1/2 (40A)
Sisältää tiivisteet ja aluslevyt.

Kierreliitännällä

Tuotekoodi Istukan halkaisija 
[mm] Liitäntäkoko Esiohjausliitäntä

JSXFAF-06F-B Ø32  G3/4

1/4JSXFAF-10F-B Ø40 G1

JSXFAF-14F-B Ø50 G1 1/2

JSXFAF-06F-B-1 Ø32  G3/4

1/8JSXFAF-10F-B-1 Ø40 G1

JSXFAF-14F-B-1 Ø50 G1 1/2

Molempien versioiden piirrosmerkki

Säiliöasennukseen

* Ei kondensoituva
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3-aukkoinen suoraanohjattu magneettiventtiili
VX3

Väliaine Ilma, vesi, alipaine, öljy, neutraalit väliaineet ja höyry

Runkomateriaali Messinki tai ruostumaton teräs

Tiiviste NBR, FKM, EPDM ja FFKM/PTFE

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C, saatavana muille lämpötila-alueille

Jännite 24 VDC, 230 VAC, muita vaihtoehtoja saatavana

Kotelointiluokka IP65

• Pieni tehonkulutus
• Hiljainen rakenne
• Ryhmäasennusmahdollisuus
• Istukkaventtiili

Tuotekoodi Toiminta
Cv 

(ilma)
Kv 

[m3/h]
Paine-eroalue 

[MPa]
Liitäntä-

koko

Runko-/ 
tiiviste-

materiaali
Jännite Sähköliitäntä

VX3114-01F-5D1 •

C.O.**

0,08 0,07 0-0,7 (0-7 bar) G1/8

Messinki/ 
NBR

24 VDC DIN-liitin

VX3114-02F-5D1 0,08 0,07 0-0,7 (0-7 bar)

G1/4VX3224-02F-5D1 • 0,19 0,16 0-0,7 (0-7 bar)

VX3324-02F-5D1 0,19 0,16 0-1 (0-10 bar)

VX3334-03F-5D1 0,33 0,28 0-0,6 (0-6 bar) G3/8

VX3114V-01F-5D1 0,08 0,07 0-0,7 (0-7 bar)
G1/8

Messinki/ 
FKM 

(vuodoton)

VX3124V-01F-5D1 0,16 0,14 0-0,4 (0-4 bar)

VX3234V-02F-5D1 0,33 0,28 0-0,3 (0-3 bar)
G1/4

VX3344V-02F-5D1 0,5 0,43 0-0,3 (0-3 bar)

VX3344V-03F-5D1 0,5 0,43 0-0,3 (0-3 bar) G3/8

* Ota yhteys SMC:hen materiaalivalintaa varten, jos venttiiliä on tarkoitus käyttää alipaineelle tai öljylle. 

** C.O.: Bistabiili normaalisti avoin venttiili, jota voidaan käyttää myös normaalisti suljettuna.

2

31

C.O.-toiminto

Tuotekoodi Tyyppi Jännite

GDM2A-L5 • DIN-liitin (ylijännitesuojalla) 24 VDC

GDM2A-G • Ilman sähköpiiriä 24 VDC

DIN-liitin
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2-aukkoinen ilmaohjattu venttiili
VXA2

Väliaine Ilma, vesi, alipaine ja öljy

Runkomateriaali Messinki tai ruostumaton teräs

Tiiviste NBR, FKM, EPDM ja EPR

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C, saatavana muille lämpötila-alueille

Ohjauspaine 0,25-0,7 MPa (2,5-7 bar)

• Jäykkäjuoksuisille väliaineille (500 cSt asti)
• Helppo irrottaa ja asentaa nopeasti
• Esiohjausaukon suunta valittavissa

Tuotekoodi
Venttiili-
tyyppi

Cv
(ilma)

Kv [m3/h]
Paine-eroalue 

MPa (bar)
Liitäntäkoko

Runko-/ tiiviste-
materiaali

VXA2120-01F-1 •

NC

0,38 0,28 0-1 MPa (0-10 bar)
G1/8

Messinki/ NBR

VXA2130-01F-1
0,7 0,54

0-0,5 MPa (0-5 bar)

VXA2230-02F-1 • 0-1 MPa (0-10 bar)
G1/4

VXA2240-02F-1 •
1,1 0,93 0-0,6 MPa (0-6 bar)

VXA2240-03F-1 • G3/8

VXA2120V-01F-1 • 0,38 0,28 0-1 MPa (0-10 bar)
G1/8

Messinki/ FKM 
(vuodoton)

VXA2130V-01F-1 •
0,7 0,54

0-0,5 MPa (0-5 bar)

VXA2230V-02F-1 0-1 MPa (0-10 bar)
G1/4

VXA2240V-02F-1 •
1,1 0,93 0-0,6 MPa (0-6 bar)

VXA2240V-03F-1 G3/8

* Ota yhteys SMC:hen materiaalivalintaa varten, jos venttiiliä on tarkoitus käyttää alipaineelle tai öljylle.

3-aukkoinen ilmaohjattu venttiili
VXA3

Väliaine Ilma, vesi, alipaine ja öljy

Runkomateriaali Messinki tai ruostumaton teräs

Tiiviste NBR, FKM, EPDM

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C, saatavana muille lämpötila-alueille

Ohjauspaine 0,25-0,7 MPa (2,5-7 bar)

• Jäykkäjuoksuisille väliaineille (500 cSt asti)
• Helppo irrottaa ja asentaa nopeasti
• Esiohjausaukon suunta valittavissa

Tuotekoodi Venttiilityyppi Cv (ilma) Kv [m3/h]
Paine-ero  

[MPa]
Liitäntäkoko

Runko-/ 
tiivistemateriaali

VXA3114-01F •

Paineohjattu
3-tieventtiili

0,08 0,07 0-1 (0-10 bar)
G1/8

Messinki/ NBR

VXA3124-01F 0,15 0,14 0-0,5 (0-5 bar)

VXA3134-02F 0,2 0,29 0-0,3 (0-3 bar)
G1/4

VXA3234-02F 0,27 0,32 0-0,6 (0-6 bar)

VXA3244-03F 0,38 0,43 0-0,3 (0-3 bar) G3/8

VXA3114V-01F 0,08 0,07 0-1 (0-10 bar)
G1/8

Messinki/ FKM 

VXA3124V-01F 0,15 0,14 0-0,5 (0-5 bar)

VXA3134V-02F 0,2 0,29 0-0,3 (0-3 bar)
G1/4

VXA3234V-02F 0,27 0,32 0-0,6 (0-6 bar)

VXA3244V-03F 0,38 0,43 0-0,3 (0-3 bar) G3/8

C.O.: Bistabiili normaalisti avoin venttiili, jota voidaan käyttää myös normaalisti suljettuna.
Ota yhteys SMC:hen materiaalivalintaa varten, jos venttiiliä on tarkoitus käyttää alipaineelle tai öljylle



438

P
ro

sessiventtiilit

6 Prosessiventtiilit

Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi

2/3-aukkoinen magneettiventtiili korkealle 
paineelle
VCH41/42/410VCH41

VCH42
VCH410

Väliaine Ilma ja inertit kaasut

Runkomateriaali Messinki tai alumiini 

Tiiviste Polyuretaanielastomeeri

Käyttölämpötila 5 ... 80 °C

Kotelointiluokka IP65

• Energiaa säästävä: Pieni tehonkulutus
• IP65
• Muita jännitteitä saatavana (AC, DC)

Tuotekoodi Venttiilityyppi
Cv

(ilma)
Käyttöpaine  

[MPa]
Liitäntä-

koko
Runko-/ tiiviste-

materiaali
Jännite Sähköliitäntä

VCH41-5D-06G-Q •
NC 4,5

0,5-5,0 (5-50 bar)

G3/4
Messinki/ 

polyuretaani-
elastomeeri

24 VDC DIN-liitin
VCH41-5D-10G-Q G1

VCH42-5D-06G-Q •
NO 5,8

G3/4

VCH42-5D-10G-Q G1

Tuotekoodi Venttiilityyppi
Cv

(ilma)
Käyttöpaine  

[MPa]
Liitäntä-

koko
Runko-/ tiiviste-

materiaali
Jännite Sähköliitäntä

VCH410-5D-04G-Q

3/2 NC

5,3

0,5-5,0 (5-50 bar)

G1/2
Alumiini/ 

polyuretaani-
elastomeeri

24 VDC
DIN-
liitinVCH410-5D-06G-Q •

5,8
G3/4

VCH410-5D-10G-Q • G1

Takaiskuventtiili korkealle paineelle
VCHC40

Väliaine Ilma ja inertit kaasut

Runkomateriaali Messinki

Tiiviste Polyuretaanielastomeeri

Käyttölämpötila 5 ... 80 °C

• Kierre: Standardin ISO 1179-1 mukainen pneumatiikan/hydrauliikan G-kierre

Nämä mallt soveltuvat ilmalle ja inerteille kaasuille

Tuotekoodi Venttiilityyppi
Cv

(ilma)
Käyttöpainealue 

[MPa]
Liitäntäkoko Runko-/ tiiviste-materiaali

VCHC40-06G •
7,4 0,05-5,0 (0,5-50 bar)

G3/4 Messinki /polyuretaani-
elastomeeriVCHC40-10G G1

12
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Nopea 2-aukkoinen venttiili
SX10

Väliaine Ilma (suuri toimintataajuus vaatii kuivan ja öljyttömän ilman)

Runkomateriaali Muovi

Tiiviste Metalli

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C

Jännite 24 VDC

Sähköliitäntä Kiinteä kaapeli 

• Nopeat vasteajat: ON 0,45 ms, OFF 0,4 ms.
• Suuret toimintataajuudet: jopa 1200 Hz
• Pitkä käyttöikä: yli 5 000 miljoonaa vaihtoa
• Integoitu suodatin

Tuotekoodi Virtaama 
[NL/min]

Käyttöpaine  
[MPa]

Tehonkulutus 
[W]

Maks. 
toimintataajuus 

(Hz)

Kaapelin 
pituus 

(kiinteä) [mm] Pikakiinnityksellä Ruuvikiinnityksellä ¹

SX12F-AH • SX11F-AH •

50

0,15-0,7 MPa (1,5-7 bar) 80 1200

500

SX12F-BH • SX11F-BH • 0,15-0,7 MPa (1,5-7 bar) 40 1 000

SX12F-CH • SX11F-CH • 0,15-0,7 MPa (1,5-7 bar) 10 550

SX12F-DH • SX11F-DH • 0,15-0,6 MPa (1,5-6 bar) 4 350

SX12F-EH • SX11F-EH •

100

0,15-0,7 MPa (1,5-7 bar) 80 650

SX12F-FH • SX11F-FH • 0,15-0,7 MPa (1,5-7 bar) 40 550

SX12F-GH • SX11F-GH • 0,15-0,6 MPa (1,5-6 bar) 10 300

SX12F-HH • SX11F-HH • 0,15-0,4 MPa (1,5-4 bar) 4 200

SX12F-JH • SX11F-JH •

150

0,15-0,7 MPa (1,5-7 bar) 80 600

SX12F-KH • SX11F-KH • 0,15-0,7 MPa (1,5-7 bar) 40 500

SX12F-LH • SX11F-LH • 0,15-0,4 MPa (1,5-4 bar) 10 250

SX12F-MH • SX11F-MH • 0,15-0,25 MPa (1,5-2,5 bar) 4 150

Min. paine-ero 0,15 MPa (1,5 bar)

¹ Kaksi kiinnitysruuvia (M3 x 0,5) ja tiiviste sisältyvät (samassa pakkauksessa), muita kaapelipituuksia kysyttäessä.

Kompakti / kevyt 2-aukkoinen magneettiventtiili
VDW30/40-XF

Väliaine Ilma tai vesi

Runkomateriaali Muovi (PPS)

Tiiviste NBR, FKM tai EPDM

Käyttölämpötila 1 ... 50 °C

Jännite 12 VDC tai 24 VDC

Tehonkulutus 3 W (0,5 W virransäästöpiirillä)

Sähköliitäntä Kiinteä kaapeli

Kotelointiluokka IP65

• Yksinkertainen liitäntä vähentää putkitustyötä
• Plug-in-liitäntä vakiona
• Liitäntä pikaliittimillä valinnaisena

Tuotekoodi Venttiilityyppi Cv (ilma)

Paine-eroalue 
MPa (bar) Liitäntäkoko, 

plug-in ø [mm]

Runko-/ 
tiiviste-

materiaali
Jännite Sähköliitäntä

Paineaukko 1

VDW31-5G-1-C4-XF

NC

0,09 0-0,6 (0-6 bar) 4

PPS/NBR

24 VDC

Kiinteä 
kaapeli *

VDW31-5G-3-C6-XF 0,3 0-0,1 (0-1 bar) 6

VDW41-5GE-4-C8-XF 0,61
0-0,1 (0-1 bar)  

(virransäästöpiirillä)
8

VDW31-6G-1-C4-XF 0,09 0-0,6 (0-6 bar) 4

12 VDCVDW31-6G-3-C6-XF 0,3 0-0,1 (0-1 bar) 6

VDW41-6GE-4-C8-XF 0,61
0-0,1 (0-1 bar)  

(virransäästöpiirillä)
8

* Kaapelin pituus: 300 mm, tilattavissa lattaliittimellä varustettuna
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Kompakti proportionaalinen magneettiventtiili
PVQ

Väliaine Ilma ja inertit kaasut

Runkomateriaali Messinki (PVQ30 ruostumaton teräs)

Jännite 24 VDC

Tiiviste FKM

Käyttölämpötila 0 ... 50 °C

Jännite 24 VDC, 12 VDC

Sähköliitäntä Kiinteä kaapeli tai 2-napainen liitin

• Käyttöikä 25 miljoonaa vaihtoa (SMC:n testiolosuhteissa)
• Vähäinen vuoto
• Hiljainen venttiilin avautumis-/sulkeutumisääni

Tuotekoodi
Venttiili-
tyyppi

Virtaama 
[NL/min]

Paine-ero  
[MPa]

Liitäntä-
koko

Runkotyyppi
Runko-/ 
tiiviste-

materiaali
Jännite Sähköliitäntä

PVQ13-5L-03-M5-A •

NC 

0 - 5 0-0,7 (0-7 bar)

M5 Pohjalaatta

Messinki/ 
FKM

24 VDC

L-pistokeliitin
PVQ13-5L-04-M5-A •

0 - 6
0-0,45 (0-4,5 bar)

PVQ13-5L-06-M5-A • 0-0,2 (0-2 bar)

PVQ13-5L-08-M5-A • 0 - 5 0-0,1 (0-1 bar)

PVQ31-5G-16-01F •
0 - 100

0-0,7 (0-7 bar)

G1/8

Liitännät 
rungossa

Kiinteä  
kaapeli*

PVQ31-5G-23-01F 0-0,35 (0-3,5 bar)

PVQ31-5G-40-01F • 0 - 75 0-0,12 (0-1,2 bar)

PVQ33-5G-16-01F •
0 - 100

0-0,7 (0-7 bar)

PohjalaattaPVQ33-5G-23-01F • 0-0,35 (0-3,5 bar)

PVQ33-5G-40-01F • 0 - 75 0-0,12 (0-1,2 bar)

PVQ33

PVQ13

PVQ31

* Kaapelin pituus: 300 mm
Ohjaussignaali/jännite: PVQ13 0-85 mA: PVQ31/33 0-165 mA 24 VDC jännitteellä.

Esiohjattu 2-aukkoinen magneettiventtiili
VQ20/30

Väliaine Ilma (suuri toimintataajuus vaatii kuivan ja öljyttömän ilman)

Runkomateriaali Muovi (PBT)

Tiiviste NBR

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C

Jännite 24 VDC, muita vaihtoehtoja saatavana

Sähköliitäntä Kiinteä kaapeli tai DIN-liitin

Kotelointiluokka IP65 DIN-liittimellä 

• Toimii suurella taajuudella
• Kompakti ja kevyt
• Pitkä käyttöikä
• Helppo putkitus pistoliittimillä

Tuotekoodi Venttiilityyppi
Cv

(ilma)
Käyttöpaine  

[MPa]
Putkiliitäntä 

ø [mm]

Runko-/ 
tiiviste-

materiaali
Jännite Sähköliitäntä

VQ21A1-5YO-C6-Q •

NC

0,33 0,1-0,6
(1-6 bar)

6

Muovi/ 
NBR

24 VDC
DIN-liitin, ei 

sisälly
VQ21A1-5YO-C8-Q • 0,39 8

VQ31A1-5YO-C10-Q • 0,8 0,1-0,5 
(1-5 bar)

10

VQ31A1-5YO-C12-Q • 0,81 12

Tuotekoodi Tyyppi Jännite Tuotekoodi Tyyppi Jännite

SY100-82-3-05 • DIN-liitin ylijännitesuojalla 24 VDC SY100-82-4 • Ilman sähköpiiriä 24 VDC

DIN-liitin



P
ro

se
ss

iv
en

tt
iil

it

6

441

Prosessiventtiilit

• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Istukkaventtiili
VXB

Väliaine Ilma, vesi tai höyry

Runkomateriaali Pronssi / ruostumaton teräs

Tiivistemateriaali FKM

Toimilaitteen materiaali Alumiini

Käyttölämpötila -20 ... 60 °C

Väliaineen lämpötila Maks. 99 °C vedelle ja ilmalle, 183 °C höyrylle

Ohjauspaine 0,3–1 MPa (3-10 bar)

Venttiilityyppi NC

• Pitkä käyttöikä - 5 miljoonaa vaihtoa 
• Pieni painehäviö
• Kompakti rakenne
• Minimaalinen vuoto
• Vaihtoehto: visuaalinen asennonilmaisu

Materiaali: pronssi

Tuotekoodi Liitäntä
Istukan  

halk. [mm]
Cv

Kv  
[m3/h]

Paine-ero [MPa]

VXB215AA •
G3/8" 11 3,5 3

0 - 1,0

VXB215AHA • 0 - 1,6*

VXB215BA •
G1/2" 14 5,4 4,6

0 - 0,6

VXB215BHA • 0 - 1,2*

VXB215CA •
G3/4" 18 7,6 6,5

0 - 0,4

VXB215CHA • 0 - 0,6*

* Esiohjauspaine 0,5 - 1,0 MPa

Materiaali: ruostumaton teräs

Tuotekoodi Liitäntä
Istukan  

halk. [mm]
Cv

Kv  
[m3/h]

Paine-ero [MPa]

VXB215DA •
G3/8" 11 3,5 3

0 - 1,0

VXB215DHA • 0 - 1,6

VXB215EA •
G1/2" 14 5,4 4,6

0 - 0,6

VXB215EHA • 0 - 1,2

VXB215FA •
G3/4" 18 7,6 6,5

0 - 0,4

VXB215FHA • 0 - 0,6
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Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi

2-aukkoinen ilmaohjattu venttiili
VNB

Tuotekoodi Venttiilityyppi Cv (ilma) Kv [m3/h]
Käyttöpaine  

[MPa]
Liitäntäkoko

Runko-/ 
tiiviste-

materiaali

EVNB104A-F8A •

NC

1,0 0,94

-0,1-1 (-1-10 bar)

G1/4

Pronssi/ NBR

EVNB104A-F10A • 1,1 0,94 G3/8

EVNB204A-F15A • 2,6 2,23 G1/2

EVNB304A-F20A • 5,4 4,63 G3/4

EVNB404A-F25A • 7 6,01 G1

EVNB604A-F40A • 19 16,30 G1 1/2

EVNB704A-F50A • 29 24,88 G 2

EVNB201A-F10A • 4 3,43

-0,1-0,5 (-1-5 bar)

G3/8

EVNB201A-F15A • 4,8 4,12 G1/2

EVNB301A-F20A • 7,4 6,35 G3/4

EVNB401A-F25A • 12 10,30 G1

EVNB601A-F40A • 28 24,02 G1 1/2

EVNB701A-F50A • 43 36,89 G 2
Saatavana myös versio ruostumatonta terästä

Väliaine Ilma, vesi, kaasut tai öljy

Runkomateriaali Pronssi

Ohjauspaine 0,2-0,7 MPa (2-7 bar)

Tiiviste NBR, FKM tai EPR

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C

Väliaineen lämpötila -5 ... 99 °C

• Laaja väliainevalikoima runko- ja tiivistysvaihtoehtojen ansiosta
• Vankka istukkarakenne
• Saatavana normaalisti suljettu, normaalisti avoin tai bistabiili versio
• Saatavana myös integroidulla magneettiventtiilillä varustettuna

2-aukkoinen ilmaohjattu venttiili 
VNA

Väliaine Ilma, kaasut tai öljy

Runkomateriaali Alumiini

Ohjauspaine 0,2-0,7 MPa (2-7 bar)

Tiiviste NBR, FPM tai EPR

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C

Väliaineen lämpötila -5 ... 99 °C

• Vankka istukkarakenne
• Saatavana normaalisti suljettu, normaalisti avoin tai bistabiili versio
• Saatavana myös integroidulla magneettiventtiilillä varustettuna

Tuotekoodi Venttiilityyppi Cv (ilma) Kv [m3/h]
Käyttöpaine  

[MPa]
Liitäntäkoko

Runko-/ 
tiiviste-

materiaali

EVNA101A-F6A

NC

0,88 0,62

0-1,0 MPa (0-10 bar)

G1/8

Alumiini/ NBR

EVNA101A-F8A • 1,5 1,10 G1/4

EVNA101A-F10A • 1,9 1,68
G3/8

EVNA201A-F10A 3,8 3,36

EVNA201A-F15A • 4,8 4,32 G1/2

EVNA301A-F20A • 7,5 6,45 G3/4

EVNA401A-F25A 12 10,32 G1

EVNA501A-F32A 18 15,36 G1 1/4

EVNA601A-F40A 28 24,00 G1 1/2

EVNA701A-F50A • 43 36,96 G 2
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• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Leikkuunesteventtiili
SGC/SGCA

SGC SGCA
Väliaine Leikkuuöljyt ja -nesteet

Runkomateriaali Valurauta

Ohjauspaine 0,25-0,7 MPa (2,5-7 bar)

Tiiviste NBR ja FKM

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C

Kotelointiluokka IP65

• Saatavilla painealueille 0,5 tai 1,6 MPa asti
• Käyttöikä 5 miljoonaa vaihtoa
• Tunnistimet ilmaisevat venttiilin auki- ja kiinniasennon

Ulkoinen esiohjausventtiili

Tuotekoodi Venttiilityyppi Cv
Käyttöpaine  

[MPa]
Liitäntäkoko

Runko-/ 
tiiviste-

materiaali
Jännite Sähköliitäntä

SGC221A-10G15Y-5D

2/2 NC 

4,8

0-1 (0-10 bar)

G1/2
Valurauta/ 

NBR
24 VDC DIN-liitinSGC321A-10G20Y-5D 7,1 G3/4

SGC421A-10G25Y-5D 11 G1

Ilmaohjattu

Tuotekoodi Venttiilityyppi Cv
Käyttöpaine  

[MPa]
Liitäntäkoko

Runko-/ 
tiiviste-

materiaali

SGCA221A-10G10

NC

3,5

0-1 (0-10 bar)

G3/8

Valurauta/ 
NBR

SGCA221A-10G15 4,8 G1/2

SGCA321A-10G20 7,1 G3/4

SGCA421A-10G25 • 11 G1

Tunnistimet

Tuotekoodi Sähköliitäntä Erityistä Johdotus (lähtö)

D-M9PWL 3 m kiinteä kaapeli, vapaa kaapelinpää — 3-joht. (PNP)

D-M9PWSAPC 0,5 m kiinteä kaapeli M8-liittimellä — 3-joht. (PNP)

D-M9BAL 3 m kiinteä kaapeli, vapaa kaapelinpää Vedenkestävä (2-värinäyttö) 2-joht.

2-aukkoinen ilmaohjattu venttiili höyrylle
VND

Väliaine Höyry

Runkomateriaali Pronssi tai ruostumaton teräs

Ohjauspaine 0,3-0,7 MPa (3-7 bar)

Tiiviste PTFE

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C

Väliaineen lämpötila -5 ... 180 °C

• PTFE-tiiviste höyrykäyttöön
• Toiminnan ilmaisin
• Saatavana NC- ja NO-vaihtoehdot

Tuotekoodi Venttiilityyppi Cv (ilma) Kv [m3/h]
Käyttöpaine  

[MPa]
Liitäntäkoko

Runko-/ tiiviste-
materiaali

EVND104D-F8A-L •

NC

1 0,86

0-0,97 (0-9,7 bar)

G1/4

Pronssi/ PTFE

EVND200D-F15A-L • 5 4,32 G1/2

EVND300D-F20A-L • 7,5 6,45 G3/4

EVND400D-F25A-L • 12 10,32 G1

EVND500D-F32A-L • 17,9 15,36 G1 1/4

EVND600D-F40A-L • 28 24,00 G1 1/2

EVND700D-F50A-L • 43,1 36,96 G 2
Saatavana myös versio ruostumatonta terästä
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Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi

Leikkuunesteventtiili korkealle paineelle
SGH/SGHA

SGH SGHA Väliaine Leikkuuöljyt ja -nesteet

Runkomateriaali Valurauta

Ohjauspaine 0,25-0,7 MPa (2,5-7 bar)

Tiiviste NBR ja FKM

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Jännite 24 VDC, 230 VAC, muita vaihtoehtoja saatavana

Kotelointiluokka IP65

• Nopeita hionta- tai jatkuvia poraussovelluksia varten
•  Leikkuunesteventtiili korkeapaineiselle leikkuunesteelle on ihanteellinen voiteluun, lastujen poistoon 

ja jäähdytykseen
• Käyttöikä: 3 miljoonaa vaihtoa
• Tehonkulutus: 0,35 W (24 VDC)
• Saatavana NO- ja NC-vaihtoehdot
• 3-aukkoinen malli kahdelle eri paineelle

Ulkoinen esiohjausventtiili

Tuotekoodi Venttiilityyppi
Cv

Käyttöpaine  
[MPa]

Liitäntäkoko
Runko-/ 
tiiviste-

materiaali
Jännite Sähköliitäntä

1 → 2 1 → 3

SGH121A-70G10Y-5D

2/2 NC

1,8 —

0-7 (0-70 bar)

G3/8

Valurauta/ 
NBR

24 VDC DIN-liitin

SGH221A-70G15Y-5D 2,7 — G1/2

SGH321A-70G20Y-5D 4,7 — G3/4

SGH421A-70G25Y-5D 6,5 — G1

SGH130A-30G10Y-5D

3/2

2,1 2,3

0-3 (0-30 bar)

G3/8

SGH230A-30G15Y-5D 2,3 3,0 G1/2

SGH330A-30G20Y-5D 3,8 3,8 G3/4

SGH430A-30G25Y-5D 5,6 5,8 G1

SGH130A-70G10Y-5D 1,1 1,0

0-7 (0-70 bar)

G3/8

SGH230A-70G15Y-5D 1,9 2,0 G1/2

SGH330A-70G20Y-5D 3,3 2,7 G3/4

SGH430A-70G25Y-5D 4,3 3,5 G1

Ilmaohjattu

Tuotekoodi Venttiilityyppi
Cv

Käyttöpaine  
[MPa]

Liitäntäkoko
Runko-/ 
tiiviste-

materiaali1 → 2 1 → 3

SGHA121A-70G10

2/2 NC

1,8 —

0-7 (0-70 bar)

G3/8

Valurauta/ 
NBR

SGHA221A-70G15 2,7 — G1/2

SGHA321A-70G20 4,7 — G3/4

SGHA421A-70G25 6,5 — G1

SGHA130A-30G10

3/2

2,1 2,3

0-3 (0-30 bar)

G3/8

SGHA230A-30G15 2,3 3,0 G1/2

SGHA330A-30G20 3,8 3,8 G3/4

SGHA430A-30G25 5,6 5,8 G1

SGHA130A-70G10 1,1 1,0

0-7 (0-70 bar)

G3/8

SGHA230A-70G15 1,9 2,0 G1/2

SGHA330A-70G20 3,3 2,7 G3/4

SGHA430A-70G25 4,3 3,5 G1
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• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

2-aukkoinen ilmaohjattu venttiili kemikaaleille, 
kierreliitäntä 
LVA

Väliaine Kemikaalit

Runkomateriaali PFA, PPS tai ruostumaton teräs

Kalvo NBR, EPR tai PTFE

Venttiilityyppi NC (NO, bistabiili kysyttäessä)

Käyttölämpötila 0 ... 60 °C

Väliaineen lämpötila 0 ... 100 °C

• Minimaalinen ”kuollut tilavuus”
• PTFE-kalvo estää mikrokuplien syntymisen
• Hyvä korroosionkestävyys
• 3-aukkoinen venttiiliversio saatavana
• Saatavana myös virtaaman säädöllä ja venttiilin asennon ilmaisulla varustettuna

Tuotekoodi Venttiilityyppi Cv (ilma) Kv [m3/h]
Käyttöpaine  

[MPa]
Liitäntäkoko

Rungon/kalvon 
materiaali

LVA10-01F-A

NC

0,07 0,06

0-0,5 (0-5 bar)

G1/8

Ruostumaton 
teräs/ PTFE

LVA20-02F-A • 0,35 0,30 G1/4

LVA30-03F-A • 1,7 1,46 G3/8

LVA40-04F-A • 3,3 2,84 G1/2

LVA50-06F-A 6 5,16
0-0,4 (0-4 bar)

G3/4

LVA60-10F-A 8 6,88 G1

LVA10-01F-B 0,07 0,06

0-0,5 (0-5 bar)

G1/8

PPS/PTFE

LVA20-02F-B • 0,35 0,30 G1/4

LVA30-03F-B • 1,7 1,46 G3/8

LVA40-04F-B • 3,3 2,84 G1/2

LVA50-06F-B • 6 5,16 0-0,4 (0-4 bar) G3/4
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Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi

2/3-aukkoinen magneettiventtiili kemikaaleille
LVM

Väliaine Ilma, vesi ja kemikaalit

Runkomateriaali PEEK (PFA tai PVDF valinnaisena)

Tiivistemateriaali FFKM (FKM tai EPDM valinnaisena)

Käyttölämpötila 0 ... 50 °C

Jännite 24 VDC  (12 VDC valinnaisena)

Sähköliitäntä 300 mm kaapeli (muita pituuksia kysyttäessä)

• Minimaalinen ”kuollut tilavuus”
• Pienikokoinen (leveys: 13 mm) ja kevyt (enintään 30 g)
•  Kysy räätälöityjä pohjalaattoja SMC:ltä, materiaali: PEEK, PFA, PMMA (akryyli),  

POM tai ruostumaton teräs

Venttiilityyppi 2/2 NC

Tuotekoodi Cv
Istukan 

halkaisija [mm]
Työpaine Liitäntä

LVM15R3HY-5C-Q

0,015 1
0 - 0,6 MPa  

(tai -75 ... 525 kPa)

Pohjalaatta

LVM15R3HY-5C1U-Q M1/4-28UNF1

LVM15R3HY-5C1-Q M61

LVM09R3-5C-3-Q 0,018 1,1 -75 kPa ... 0,2 MPa Pohjalaatta

LVM10R3-5C-Q

0,03 1,4 -75 kPa ... 0,25 MPa

Pohjalaatta

LVM10R3-5C2U-Q M1/4-28UNF2

LVM10R3-5C2-Q M62

LVM11-5C-Q 0,04 1,5 0 - 0,25 MPa M5

LVM15R3Y-5C-Q

0,04 1,6 -75 kPa ... 0,25 MPa

Pohjalaatta

LVM15R3Y-5C1U-Q M1/4-28UNF1

LVM15R3Y-5C1-Q M61

LVM20R3-5C-Q •

0,065 2 -75 kPa ... 0,3 MPa

Pohjalaatta

LVM20R3-5C1F-Q G1/8"1

LVM20R3-5C1N-Q NPT1/8"1

1) Kierteen materiaali PVDF   2) Kierteen materiaali PFA

Venttiilityyppi 3/2

Tuotekoodi Cv
Istukan 

halkaisija [mm]
Työpaine Liitäntä

LVM155RHY-5C-Q

0,015 1
0 - 0,6 MPa  

(tai -75 ... 525 kPa)

Pohjalaatta

LVM155RHY-5C1U-Q M1/4-28UNF1

LVM155RHY-5C1-Q M61

LVM095R-5C-3-Q 0,018 1,1 -75 kPa ... 0,2 MPa Pohjalaatta

LVM105R-5C-Q •

0,03 1,4

-75 kPa ... 0,25 MPa

Pohjalaatta

LVM105R-5C2U-Q M1/4-28UNF2

LVM105R-5C2-Q M62

LVM155RY-5C-Q

0,04 1,6

Pohjalaatta

LVM155RY-5C1U-Q M1/4-28UNF1

LVM155RY-5C1-Q M61

LVM205R-5C-Q

0,065 2 -75 kPa ... 0,3 MPa

Pohjalaatta

LVM205R-5C1F-Q G1/8"1

LVM20R3-5C1N-Q NPT1/8"1

 1) Kierteen materiaali PVDF   2) Kierteen materiaali PFA
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• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

2-aukkoinen ilmaohjattu venttiili kemikaaleille
LVC

Väliaine Kemikaalit, ionipuhdistettu vesi

Runkomateriaali PFA

Kalvo PTFE

Käyttölämpötila 0 ... 60 °C

Väliaineen lämpötila 0 ... 100 °C

• Integroitu liitäntärakenne: Hyper Fitting® -sarja
• Minimaalinen ”kuollut tilavuus”
• PTFE-kalvo estää mikrokuplien syntymisen
• Hyvä korroosionkestävyys
• Pitkä käyttöikä
• Saatavana myös virtaaman säädöllä, ohituksella ja tipan poistolla varustettuna

Tuotekoodi Venttiilityyppi Cv (ilma) Kv [m3/h]
Käyttöpaine  

[MPa]
Putken ulko-Ø 

[mm]

LVC20-S06 •

NC

0,35 0,30

0-0,5 (0-5 bar)

6

LVC30-S10 • 1,7 1,46 10

LVC40-S12 2,5 2,15 12

LVC50-S19 6 5,16
0-0,4 (0-4 bar)

19

LVC60-S25 8 6,88 25
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Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi

2-aukkoinen käsinohjattu venttiili kemikaaleille 
LVH

Väliaine Kemikaalit

Runkomateriaali PFA, PPS tai ruostumaton teräs

Kalvo PTFE

Käyttölämpötila 0 ... 60 °C

• Saatavana lukittuvana ja ei-lukittuvana
• Integroidut liiitännät / kierreliitäntä
• Laaja valikoima venttiiliversioita

Tuotekoodi Venttiilityyppi Cv (ilma) Kv [m3/h]
Käyttöpaine  

[MPa]
Putken ulko-Ø 

[mm]
Rungon/kalvon 

materiaali

LVH20-S06

NC

0,35 0,30

0-0,5 (0-5 bar)

6

PFA/PTFELVH30-S10 1,7 1,46 10

LVH40-S12 2,5 2,15 12

2-aukkoinen ilmaohjattu venttiili kemikaaleille
LVD

Väliaine Kemikaalit

Runkomateriaali PFA

Kalvo PTFE

Käyttölämpötila 0 ... 100 °C

Venttiilityyppi NC (NO, bistabiili kysyttäessä)

• Kompakti venttiili
• Minimaalinen ”kuollut tilavuus”
• Integroitu liitäntärakenne: Hyper Fitting® -sarja
• Putkitus mahdollinen 4 suunnasta
• Saatavana myös virtaaman säädöllä, ohituksella ja tipan poistolla varustettuna

Tuotekoodi Venttiilityyppi Cv (ilma) Kv [m3/h]
Käyttöpaine  

[MPa]
Putken ulko-Ø 

[mm]
Rungon/kalvon 

materiaali

LVD10-S03

NC

0,09 0,08

0-0,5 (0-5 bar)

3

PFA/PTFE

LVD10-S04 • 0,09 0,08 4

LVD20-S06 0,35 0,30 6

LVD30-S10 1,3 1,12

0-0,3 (0-3 bar)

10

LVD40-S12 1,9 1,63 12

LVD50-S19 5 4,30 19
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• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

2-aukkoinen ilmaohjattu venttiili kemikaaleille, 
metalliton ulkokuori 
LVQ

Väliaine Kemikaalit

Runkomateriaali PFA

Kalvo PTFE

Käyttölämpötila 0 ... 100 °C

Venttiilityyppi NC (NO, bistabiili kysyttäessä)

• Metalliton ulkokuori
• Minimaalinen ”kuollut tilavuus”
• Integroitu liitäntärakenne: Hyper Fitting® -sarja
• Saatavana myös virtaaman säädöllä, ohituksella, ventiilin asennon ilmaisulla ja tipan poistolla 
varustettuna

Tuotekoodi Venttiilityyppi Cv (ilma) Kv [m3/h]
Käyttöpaine  

[MPa]
Putken ulko-Ø 

[mm]
Rungon/kalvon 

materiaali

LVQ20-S06

NC

0,35 0,30

-98 kPa-0,5 (-0,98-5 bar)

6

PFA/PTFE

LVQ30-S10 1,3 1,12 10

LVQ40-S12 1,9 1,63 12

LVQ50-S19 5 4,30
-98 kPa-0,4 (-0,98-4 bar)

19

LVQ60-S25 8 6,88 25
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Alipaineyksikkö .............................................................
ZK2

Alipainesuodatin pistoliittimillä ...................................
ZFB

3-portainen alipaine-ejektori.......................................
ZL

Alipainesuodatin, in-line ..............................................
ZFC

3-portainen alipaine-ejektori, suuri virtaus ................
ZL3/ZL6

Alipaine-ejektori ...........................................................
ZH

Alipaine-ejektori, in-line ..............................................
ZU

Imukuppi integroidulla ejektorilla ................................
ZHP

Alipainesuodatin/vedenerotin .....................................
AFJ

Alipainesuodatin ..........................................................
ZFA

VakuumAlipaine

Alipaine-ejektorit Alipainesuodattimet

463 469

465 470

466 470

467 471

467

468
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Ilmansäästöventtiili alipaineelle ..................................
ZP2V

Ilmansäästöventtiili alipaineelle

Kompakti sylinteri alipainesovelluksiin .......................
ZCDUKC

Vapaasti asennettava sylinteri

Puhallussuutin virtauksenvahvistuksella ....................
ZH-X185

Alipaineen ja vapautusilman ohjausventtiili................
SY3000/5000

Alipainejärjestelmän oheislaitteet ja -tuotteet

Imukupit Ø 2-50 mm ....................................................
ZP

Varaosat ja tarvikkeet ...................................................
ZP

Imukupit

Kosketukseton tarttuja .................................................
XT661

Imukuppi, Ø 32-125 mm ..............................................
ZP3E

Imukuppi kalvoille ja  
ohuille muovipakkauksille ............................................

ZP3P

Paljemallinen imukuppi ohuille  
muovipakkauksille. .......................................................

ZP3P-JT

Imukuppi, kompakti, Ø 1,5-16 mm ..............................
ZP3

Tarvikkeet ......................................................................
ZP

Imukuppi – palje, soikea, suutin, sieni ........................
ZP2

Paineensäädin alipaineelle ..........................................
IRV10/20

Elektroninen paineensäädin alipaineelle ....................
ITV0090/2090

Paineensäädin alipaineelle

 487

472

 474

 473

 475

 478

 487

 482

 488

 484

 489

 485

 490

 486

 490
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Alipainejärjestelmä

ALIPAINEEN KEHITTÄMINEN EJEKTOREILLA

Kompressori

Jäähdyttävä ilmankuivain
IDFA

Ilmansuodatin
AF

Sumunerotin
AM

Ejektorimoduuli
ZR, ZQ, ZB, ZL,ZK2

Säädin
AR

GZ
ZSE
PSE

Virtauskytkin
PFM

Painemittari
alipaineelle

Vapautusventtiili

Syöttöventtiili

Ejektoriyksikkö

P

Suodatin

Imukuppi

Työkappale

Alipainekytkin

Vastusvas-
taventtiili
vapautus-
virtauksen
säätöön

Alipaine            Vapautusilma  Irrotus

Pistoliitin

Vapautusventtiili
Säätää työkappaleen irrottamiseen käytettävää paineilmaa.

Vastusvastaventtiili
(virtausventtiili)

Syöttöventtiili

ZS
ZSE
PSE

GZ
ZSE
PSE

GZ
ZSE
PSE

Virtauskytkin
PFM

Ejektori
ZH
ZU

Alipainesuodatin
ZF
AFJ

Imukuppi / ZP
ZP2
ZP3

ZCUK

Työkappale

Säätää ejektorille
menevää paineilmaa.

Painemittari
alipaineelle

Alipainekytkin

Painemittari
alipaineelle

Vapaasti
asennettava
alipaine-
sylinteri

Vapautusilmaa (positiivinen paine) syötetään työkappaleen 
nopean ja luotettavan irrotuksen takaamiseksi

Alipainekytkin

Öljynerotin
AM

Alipaineyksiköt yhdistävät 
kaikki osakomponentit sa-
maan yksikköön

Alipaineyksikkö

Voit ladata alipaine-
tuotteiden valintaoh-
jelman veloituksetta 
osoitteesta 
www.smc.fi

Kun imukuppina käytetään 
kapeaa suutinta, virtauskytkin 
voi toimia paremmin kuin 
painekytkin.

Yhdellä ejektorilla toteutettu piiri

Vapautusventtiili

Syöttöventtiili

Ejektoriyksikkö

P

Suodatin

Imukuppi

Työkappale

Alipainekytkin

Vastusvas-
taventtiili
vapautus-
virtauksen
säätöön
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Erillisosista koottu järjestelmä
Alipainejärjestelmän yksittäiset komponentit tilataan erikseen.

Alipaine            Vapautusilma  Irrotus

Pistoliitin

Vapautusventtiili
Säätää työkappaleen irrottamiseen käytettävää paineilmaa.

Vastusvastaventtiili
(virtausventtiili)

Syöttöventtiili

ZS
ZSE
PSE

GZ
ZSE
PSE

GZ
ZSE
PSE

Virtauskytkin
PFM

Ejektori
ZH
ZU

Alipainesuodatin
ZF
AFJ

Imukuppi / ZP
ZP2
ZP3

ZCUK

Työkappale

Säätää ejektorille
menevää paineilmaa.

Painemittari
alipaineelle

Alipainekytkin

Painemittari
alipaineelle

Vapaasti
asennettava
alipaine-
sylinteri

Vapautusilmaa (positiivinen paine) syötetään työkappaleen 
nopean ja luotettavan irrotuksen takaamiseksi

Paineilman syöttöventtiili 
ejektoriin. Päälle/pois.

Vapautusventtiili irrottaa kiinni 
tarttuneet osat tai parantaa käsitte-
lynopeutta. 

Säätää irrotusaikaa ja  
-voimakkuutta.

Antaa signaalin, kun 
asetettu alipainetaso 
saavutetaan imukupin 
kiinnityksen aikana. 
Tietoa voidaan käyttää 
liipaisuna seuraavaan 
työvaiheeseen.

Suodatin vähentää 
venttiilien, ejektorien, 
tunnistimien ja muiden 
komponenttien vikaan-
tumisriskiä, joka johtuu 
usein roskien imeytymi-
sestä imukupin kautta.

Jos vapautusilmaa ei käytetä, 
imukupin paineen kohoaminen 
ilmakehän tasalle kestää aikansa ja 
työkappaleen irtoaminen hidastuu. 
Irrotus on myös epävakaata.

Painemittari
alipaineelle
GZ

Painemittari 
alipaineelle/
alipainekytkin
GZ
ZSE
PSE
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Alipainelaitteet

Kompressori

Ilmansuodatin
AF

Öljynerotin
AM

Jäähdyttävä
ilmankuivain

IDFA

Säädin
AR

Alipainepumppu

Imukuppi / ZP
ZP2
ZP3

GZ
ZSE
PSEVirtauskytkin

PFM

Työkappale

Painemittari
alipaineelle

Vapaasti
asennettava
alipainesylin-
teri
ZCUK

* Jos alipaineyksikköä ei käytetä, järjestelmä 
on mahdollista toteuttaa erilliskomponenteil-
la, kuten vaihtoventtiili, alipaineen 
vapautusventtiili, suodatin, painekytkin jne.

Öljynerotin
AM

Alipaineyksiköt yhdistävät 
kaikki osakomponentit sa-
maan yksikköön

Voit ladata alipaine-
tuotteiden valintaoh-
jelman veloituksetta 
osoitteesta 
www.smc.fi

Paineensäädin alipaineelle tai sähköpneum. säädin
Paineensäädin alipaineelle / IRV
  Suoraanohjattu alipainesäädin säätää alipainetta
Sähköpneumaattinen säädin / ITV2090
  Säätää alipainetta ulkoisella sähköisellä signaalilla

ALIPAINEEN KEHITTÄMINEN PUMPULLA
Ohjausventtiilit ja alipainekytkin on integroitu alipaineyksikköön ilman ejektoria.

Alipaineyksikkö
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Piiri

Styr PÅ/AV för lossblås-
ningsluften för snabbare 
utmatning efter vaku-
um-absorption.

Regulator för 
lossblåsningstryck

Tar emot en signal som 
anger att det speci�cerade 
vakuumtrycket har uppnåtts 
vid absorptionen, vilket 
används som startpunkt för 
cylindern etc.

Vid absorption med hjälp 
av ett �nt munstycke är 
ofta en �ödesvakt mer 
effektiv än en tryckvakt.

Styr PÅ/AV för vakuum 
från vakuumpumpen.

En vakuumregulator 
förhindrar pulserande 
vakuum och håller 
vakuumtrycket på 
angiven nivå.

Ett �lter minskar risken för problem 
med ventiler, ejektorer, sensorer och 
andra komponenter på grund av skräp 
som sugs in från omgivningen.

Styr utmatningstiden och 
förhindrar bortblåsning 
genom styrning av 
lossblåsnings�ödet.

VakuumventilLossblåsningsventil

Vakuumvakt

Styrenhet

Filter

Sugkopp

Objekt

P

Vakuumpump

Voit ladata alipaine-
tuotteiden valintaoh-
jelman veloituksetta 
osoitteesta 
www.smc.fi

Vapautusventtiili kytkee 
alipaineen vapautusilman 
päälle/pois työkappaleen 
irrotuksen nopeuttamiseksi

Säädin alipaineen
vapautuspaineen
säätöön

Antaa signaalin, kun asetettu 
alipainetaso saavutetaan 
imukupin kiinnityksen aikana. 
Tietoa voidaan käyttää liipaisuna 
seuraavaan työvaiheeseen

Kun imukuppina käytetään 
kapeaa suutinta, virtaus-
kytkin voi toimia paremmin kuin 
painekytkin

Kytkee alipainepumpun
syöttämää alipainetta
päälle/pois

Alipainesäädin estää
alipainelähteen sykinnän
ja pitää alipaineen
asetetulla tasolla

Suodatin vähentää venttiilien, ejektorien, 
tunnistimien ja muiden komponenttien 
vikaantumisriskiä, joka johtuu
usein roskien imeytymisestä imukupin kautta

Säätää irrotusaikaa ja 
-voimakkuutta

Alipaineen vaihtoventtiiliAlipaineen vapautusventtiili

Alipainekytkin

Ohjausyksikkö

Suodatin

Imukuppi

Työkappale

P

Alipainepumppu

Kompressori

Ilmansuodatin
AF

Öljynerotin
AM

Jäähdyttävä
ilmankuivain

IDFA

Säädin
AR

Alipainepumppu

Imukuppi / ZP
ZP2
ZP3

GZ
ZSE
PSEVirtauskytkin

PFM

Työkappale

Painemittari
alipaineelle

Vapaasti
asennettava
alipainesylin-
teri
ZCUK

* Jos alipaineyksikköä ei käytetä, järjestelmä 
on mahdollista toteuttaa erilliskomponenteil-
la, kuten vaihtoventtiili, alipaineen 
vapautusventtiili, suodatin, painekytkin jne.

PIIRI
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Alipainelaitteet

Ejektorijärjestelmä

0,3

2

3,5

0,4

3,5

6,5

2
4
6
8

10
13
16
20
25
32
40
50
63
80

100
125
150
200
250

Ilmankulutus
[NL/min (ANR)]

Maks. imuvirtaama
[NL/min (ANR)]

2, 3,2, 4

Suuttimen halk. [mm]

Ulkonäkö

Yksitt. laite/paino [g]

Putkihalkaisija [mm] tai 
liitäntäkoko

Yksitt. laite/leveys [mm]

Käyttökohde
(viitteellinen)

Ominaisuudet

ZBSarja
Työkappaleen koko (viitteellinen) Pieni

46

Manipulaattorit/ladontakoneet

10

Huom.)

Pieni ja kevyt, joten 
asennettavissa kohteen 
lähelle. Mahdollistaa
nopean tarttumisen ja
irrotuksen.

0,5

4,5

10

0,6

7

18

0,7

29

24

1,0

44

40

1,2

61

58

1,5

67

90

36
180

1,2

100

57

Rc 1/2

40
700

1,2 x 2

200

126

Rc 3/4

40
390

1,9

300

150

RC 3/4 tai 2xRc 1/2 

40
470

1,9 x 2

600

300

6, 8

Suuri (suuri vuoto)

Autoteollisuus/työstökoneet/
pakkauskoneet/elintarvikekoneet

Pieni/keskisuuri (suuri vuoto)
ZK2 ZL

81
15

Työstökoneet/levytyökoneet/
puuntyöstökoneet/pakkauskoneet

Sisältää digitaalisen painekytkimen 
energiansäästötoiminnolla. Imu-
virtaamaa lisätään kaksiportaisella 
ejektorilla. Sekä yksittäis- että 
ryhmäasennus on mahdollinen 
johdotustyön vähentämiseksi. 
Venttiilin itsepidättävä ominaisuus 
pienentää tehonkulutusta. Myös 
pumppujärjestelmän käyttö on 
mahdollista.

Valitse tuote, jonka suuttimen halkaisija vastaa imukupin halkaisijaa.

11 12 16 27 43 55 95

0,5 0,7 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0

5 12 24 40 55 65 85

13 23 46 78 95 150 185

6 6 6 10 12 12 16

Pieni/keskisuuri/suuri
ZH

Kaikki teollisuudenalat Kaikki teollisuudenalat

14,2 ... 23

• Yksinkertaiset, kevyet mallit 
ejektorilla ja äänenvaimentimella 
tai ilman.

Ohjeelliset
imukupin
halkaisijat 
[mm]

Imuvirtaamaa lisätään 3-portai-
sella diffuusorirakenteella. 
Valittavissa esim. digitaalinen
painekytkin tai alipainemittari
jne.

Huom.)  Sopiva imukupin halkaisija pätee
ilmoitetuissa olosuhteissa. Käytä 
arvoja ohjeellisina.

2,4 3,9 4,3

0,5 0,7

7 11

14 28

0,3 0,4

1,8 3,2

3,7 7,4

4 6

Pieni
ZU

8,2 10,4

• Yksinkertaiset, kevyet mallit ejektorilla 
ja äänenvaimentimella tai ilman.

Sopii venttiilin kanssa
Sopii suodattimen kanssa
Sopii äänenvaim. kanssa
Sopii pohjalaatan kanssa
Sopii painekytkimen kanssa
Sopii dig. painekytk. kanssa
Sopii paine-jännitelähdön kanssa
Sisäinen vapautusilmasäiliö

Valitse tuote, jonka suuttimen halkaisija vastaa imukupin halkaisijaa.

Ejektorijärjestelmä
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Ejektorijärjestelmä

0,3

2

3,5

0,4

3,5

6,5

2
4
6
8

10
13
16
20
25
32
40
50
63
80

100
125
150
200
250

Ilmankulutus
[NL/min (ANR)]

Maks. imuvirtaama
[NL/min (ANR)]

2, 3,2, 4

Suuttimen halk. [mm]

Ulkonäkö

Yksitt. laite/paino [g]

Putkihalkaisija [mm] tai 
liitäntäkoko

Yksitt. laite/leveys [mm]

Käyttökohde
(viitteellinen)

Ominaisuudet

ZBSarja
Työkappaleen koko (viitteellinen) Pieni

46

Manipulaattorit/ladontakoneet

10

Huom.)

Pieni ja kevyt, joten 
asennettavissa kohteen 
lähelle. Mahdollistaa
nopean tarttumisen ja
irrotuksen.

0,5

4,5

10

0,6

7

18

0,7

29

24

1,0

44

40

1,2

61

58

1,5

67

90

36
180

1,2

100

57

Rc 1/2

40
700

1,2 x 2

200

126

Rc 3/4

40
390

1,9

300

150

RC 3/4 tai 2xRc 1/2 

40
470

1,9 x 2

600

300

6, 8

Suuri (suuri vuoto)

Autoteollisuus/työstökoneet/
pakkauskoneet/elintarvikekoneet

Pieni/keskisuuri (suuri vuoto)
ZK2 ZL

81
15

Työstökoneet/levytyökoneet/
puuntyöstökoneet/pakkauskoneet

Sisältää digitaalisen painekytkimen 
energiansäästötoiminnolla. Imu-
virtaamaa lisätään kaksiportaisella 
ejektorilla. Sekä yksittäis- että 
ryhmäasennus on mahdollinen 
johdotustyön vähentämiseksi. 
Venttiilin itsepidättävä ominaisuus 
pienentää tehonkulutusta. Myös 
pumppujärjestelmän käyttö on 
mahdollista.

Valitse tuote, jonka suuttimen halkaisija vastaa imukupin halkaisijaa.

11 12 16 27 43 55 95

0,5 0,7 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0

5 12 24 40 55 65 85

13 23 46 78 95 150 185

6 6 6 10 12 12 16

Pieni/keskisuuri/suuri
ZH

Kaikki teollisuudenalat Kaikki teollisuudenalat

14,2 ... 23

• Yksinkertaiset, kevyet mallit 
ejektorilla ja äänenvaimentimella 
tai ilman.

Ohjeelliset
imukupin
halkaisijat 
[mm]

Imuvirtaamaa lisätään 3-portai-
sella diffuusorirakenteella. 
Valittavissa esim. digitaalinen
painekytkin tai alipainemittari
jne.

Huom.)  Sopiva imukupin halkaisija pätee
ilmoitetuissa olosuhteissa. Käytä 
arvoja ohjeellisina.

2,4 3,9 4,3

0,5 0,7

7 11

14 28

0,3 0,4

1,8 3,2

3,7 7,4

4 6

Pieni
ZU

8,2 10,4

• Yksinkertaiset, kevyet mallit ejektorilla 
ja äänenvaimentimella tai ilman.

Sopii venttiilin kanssa
Sopii suodattimen kanssa
Sopii äänenvaim. kanssa
Sopii pohjalaatan kanssa
Sopii painekytkimen kanssa
Sopii dig. painekytk. kanssa
Sopii paine-jännitelähdön kanssa
Sisäinen vapautusilmasäiliö

Huom.) Sopiva imukupin halkaisija pätee ilmoitetu-
issa olosuhteissa. Käytä arvoja ohjeellisina.
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*Kysy SMC:ltä lisätietoja sarjoista ZQ, ZR, VQD1000-V

Alipainelaitteet

Alipainepumppujärjestelmä

Puolijohteet/
elektroniikkakomponentit

ZQ

Pieni

1010
10946

0,110,025

—

—

—

—

M5M5

2

4

6

8

10

13

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

150

200

250

Sarja

Ulkonäkö

Modulaarinen tyyppi
(laitteita voidaan valita ja yhdistellä tarpeen mukaan)

Cv-arvo

Yksitt. laite/paino [g]

Käyttökohde
(viitteellinen)

Työkappaleen koko (viitteellinen)

Ominaisuudet

Yksitt. laite/leveys [mm]

Putkihalkaisija [mm]
tai liitäntäkoko

Sopii venttiilin kanssa

Maks. imuvirtaama
[NL/min (ANR)]

Ilmankulutus
[NL/min (ANR)]

Sopii suodattimen kanssa

Sopii paine-jännitelähdön kanssa

Sopii äänenvaim. kanssa
Sopii pohjalaatan kanssa
Sopii painekytkimen kanssa
Sopii dig. painekytkimen kanssa

Sisäinen vapautusilmasäiliö

Huom.) Sopiva imukupin halkaisija pätee arvo ilmoitetuissa olosuhteissa. Käytä arvoja ohjeellisina. 
 Imukupin halkaisijan laskentaehdot: Alle 1 s (1) marginaalinopeudella 1/2,5

  (2) maks. imuvirtaama kullekin tuotteelle (3) 1 m soveltuvalla putkikoolla

Huom.)

Manipulaattorit/
ladontakoneet

ZB

Ultrapieni

Valitse tuote, jonka Cv-arvo sopii
imukupin halkaisijaan.

Ohjeelliset
imukupin
halkaisijat 
[mm]

ZK2

Pieni

15
83

0,09

—

—

6,8

ZR

Keskisuuri/suuri

31

0,45

—

—

Rc 1/8

VQD1000-V

Pieni

23

0,08

—

—

M5

Manipulaattorit/
ladontakoneet

Sisältää vapautusilmasäiliön
ulospuhalluksen estämiseksi
pienten, keveiden työkappa-
leiden irrotuksen yhteydessä.

Autoteollisuus/
työstökoneet

* * *

Valitse tuote, jonka Cv-arvo sopii imukupin halkaisijaan. Huom.) Sopiva imukupin halkaisija pätee ilmoitetuissa olosuh-
teissa. Käytä arvoja ohjeellisina. 
Imukupin halkaisijan laskentaehdot: Alle 1 s (1) marginaalino-
peudella 1/2,5 (2) maks. imuvirtaama kullekin tuotteelle (3) 1 m 
soveltuvalla putkikoolla

Alipainepumppujärjestelmä
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Alipainejärjestelmän valinta
Etsi sopiva imukupin koko

Missä W = nostovoima [N]
 P   = alipaine [kPa]
 S   = imukupin pinta-ala [cm ]

 40 W

W

2

P
= S Useimmissa alipainesovelluksissa alipaineeksi oletetaan (-) 80 kPa.

1)

KäyttöImukupin muoto

Sopii kaareville työkappaleille.

Litteä

Rivoitettu

Syvä

Palje

Soikea

Sopii tartuntapinnaltaan suorille 
työkappaleille, jotka eivät muuta muotoaan.

Sopii työkappaleille, jotka voivat muuttaa
muotoaan, tai luotettavan irrotuksen
takaamiseksi.

Sopii silloin, kun vaimentimelle ei ole tilaa tai
työkappaleen tartuntapinta on viisto.

Sopii silloin, kun työkappaleen tartuntapinta 
on rajoitettu tai pitkä, ja työkappale on 
saatava paikoitettua tarkasti.

KäyttöImukupin muoto

Sopii raskaille työkappaleille.Suuri

Sähköä
johtava

Pallonivel

Vaimennin

Staattisen sähkön torjuntaan. 
Kumimateriaalin resistanssi on normaalia 
pienempi.
Antistaattisiin sovelluksiin.

Sopii tartuntapinnaltaan vinoille 
työkappaleille.

Sopii silloin, kun työkorkeus ei ole tasainen tai 
työkappaleeseen päin tarvitaan vaimennusta.

N
os

to
ky

ky
 [k

g]

Imukupin halkaisija [mm]
0

0
25

125

ZPT

ZPT/ZPR

ZP3/ZPT/ZPX
Heavy Duty -imukupit

Imukupin halk. [mm] 2 x 4 oval 3,5 x 7 oval 4 x 10 oval Ø10 Ø13 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø80 Ø100 Ø125

Pinta-ala     [cm ] 0,07 0,21 0,36 0,03 0,13 0,28 0,5 0 0,79 1,3 2,0 3 ,1 4,9 8 ,0 12,6 19,6 31,2 50,3 78,6 122, 72

Imukuppisarja

Imukuppimallit

Imukuppien kokonaispinta-ala vaakasuoraa nostoa (       ) varten on helppo 
laskea seuraavalla kaavalla, joka sisältää myös varmuuskertoimen.

Huom.: Yksittäinen imukuppi -80 kPa alipaineella, sis. 
varmuuskertoimen vaakasuoraa nostoa varten

Ø2 Ø4 Ø6 Ø8

Alipainetuotteiden valintaopas

Alipainejärjestelmän valinta

Pinta-ala (S cm) on tarvittava imukuppien pinta-ala. Se voidaan toteuttaa yhdellä suurella tai useammalla pienellä 
imukupilla - nostettavasta kohteesta riippuen. Valitse ensin imukupin muoto (litteä, palje, rivoitettu jne.), sitten varren 
malli (suora, vaimennin jne.). Yksittäisten imukuppien pinta-ala käy ilmi taulukosta.

Imukuppisarja

Imukuppimallit
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Alipainetuotteiden valintaopas

Valintaan vaikuttaa kaksi tekijää: voidaanko käyttää yksittäistä ejektoria (ZU tai ZH), joka on pienempi ja kevyempi, vai tarvitaanko integroidut ohjaus-
venttiilit ja alipainekytkimet? Toinen tekijä on imuvirtaama; suurempi imuvirtaama alipaineistaa järjestelmän nopeammin, mutta ejektori on suurempi ja 
kuluttaa enemmän ilmaa.

SMC:n alipaine-ejektorit tuottavat noin -80 kPa alipaineen, useimmissa sarjoissa on versio myös matalampia alipainetasoja varten (esim. -50 kPa).

Kun imukuppi/-kupit ja ejektori on valittu, voidaan määrittää muu järjestelmä. Jos imukuppi saattaa kerätä likaa ja nestettä, järjestelmään tulisi asen-
taa ZF□-suodatin tai AFJ-vedenerotin suojaamaan ejektoria. Paineilman ja alipaineen säätöventtiilit, liittimet ja putket on myös määriteltävä.

Piiri yksittäisasennetulla ejektorilla Piiri integroidulla ejektorilla (esim. ZK2)

K
ok

o 
ja

 p
ai

no

Imuvirtaus

0 100 200 300 600

ZU

50

ZH

ZB

ZL

Yksittäiset ejektorit
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2) Valitse ejektori
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Alipaineyksikkö
ZK2

Ryhmäasennus

Yksittäisasennus

Ulkoinen äänenvaimennin 
mahdollistaa suuremman 

virtaaman ja alentaa melutasoa

Väliaine Paineilma, öljytön

Suodatusaste 5 µm

Työpaine (min/maks.) 0,3 ... 0,6 MPa (3 ... 6 bar)

Suurin alipaine -91 kPa

Käyttölämpötila 5 ... 50 °C

Jännite/teho Vakio: 24 VDC/0,35 W

Käsiohjaus Palautuva

LED, transienttisuoja Vakio

• Energiaa säästävä, katkaisee ilmansyötön sopivan alipainetason saavuttamisen jälkeen
• Kaksiportainen ejektori vähentää ilmankulutusta ja lisää imuvirtaamaa
• Itsepidättävä alipainetoiminto saatavana kysyttäessä
• Saatavana myös ulkoista alipainepumppua varten
• D-sub-liitin tai nauhakaapeliliitin ryhmäasennusta varten

Ejektorimoduuli – yksittäisasennus (NC-syöttöventtiili, NC-vapautusventtiili, 24 VDC)

Tuotekoodi Suuttimen Ø [mm] Kytkinlähtö Kytkimen painealue Imuvirtaama [NL/min]
ZK2A07K5CLA-08 0,7 2 PNP

0 ... -101 kPa

29
ZK2A10K5CLA-08 1,0 2 PNP 44
ZK2A12K5CLA-08 1,2 2 PNP 61
ZK2A15K5CLA-08 1,5 2 PNP 67

Ejektorimoduuli - yksittäisasennus energiaa säästävällä alipainekytkimellä
(NC-syöttöventtiili, NC-vapautusventtiili, 24 VDC)

Tuotekoodi Suuttimen Ø [mm] Kytkinlähtö Kytkimen painealue Imuvirtaama [NL/min]
ZK2A07K5RWA-08 • 0,7 1 PNP

100 ... -100 kPa

29
ZK2A10K5RWA-08 • 1,0 1 PNP 44
ZK2A12K5RWA-08 • 1,2 1 PNP 61
ZK2A15K5RWA-08 • 1,5 1 PNP 67

Ejektorimoduuli – yksittäisasennus ulkoisella äänenvaimentimella (NC-syöttöventtiili, NC-
vapautusventtiili, 24 VDC)

Tuotekoodi Suuttimen Ø [mm] Kytkinlähtö Kytkimen painealue Imuvirtaama [NL/min]
ZK2G07K5CLA-08 • 0,7 2 PNP

0 ... -101 kPa

34
ZK2G10K5CLA-08 • 1,0 2 PNP 56
ZK2G12K5CLA-08 • 1,2 2 PNP 74
ZK2G15K5CLA-08 • 1,5 2 PNP 89

Ejektorimoduuli - yksittäisasennus ulkoisella äänenvaimentimella ja energiaa säästävällä 
alipainekytkimellä (NC-syöttöventtiili, NC-vapautusventtiili, 24 VDC)

Tuotekoodi Suuttimen Ø [mm] Kytkinlähtö Kytkimen painealue Imuvirtaama [NL/min]
ZK2G07K5RWA-08 • 0,7 1 PNP

100 ... -100 kPa

34
ZK2G10K5RWA-08 • 1,0 1 PNP 56
ZK2G12K5RWA-08 • 1,2 1 PNP 74
ZK2G15K5RWA-08 • 1,5 1 PNP 89

Alipaine-ejektori (pelkkä ejektori)

Tuotekoodi Suuttimen Ø [mm] Imuvirtaama [NL/min]
ZK2A07N0NNA-08 0,7 29
ZK2A10N0NNA-08 1,0 44
ZK2A12N0NNA-08 • 1,2 61

ZK2A15N0NNA-08 1,5 67

ZK2:n lisävarusteet 
Tuotekoodi Kuvaus
ZK2-BK1-A • Kiinnike yksittäisas.

ZK2-SE1-1-A •
Äänenvaim.elementti (10 
kpl)

ZK2-FE1-3-A • Suodatinelementti (10 kpl)
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1 Sidepultti

Tuotekoodi Paikkojen määrä □
ZK2-TB1-□-A 01-10
Pakkaus 2 kpl

2 Tulppa P-kanavaan
3 Tulppa 
ohjauskanavaan

Tuotekoodi Tuotekoodi

VVQZ2000-CP • ZK2-MP1C6-A

4 Liitin P-kanavaan 5 Äänenvaim.elementti

Tuotekoodi Tuotekoodi
VVQ1000-51A-C8 • ZK2-SE2-1-A

Kysy muita kokoja ja versioita SMC:ltä. Pakkaus 2 kpl

Ryhmäasennettu ejektorimoduuli

Tuotekoodi Kuvaus
ZZK2□A-A2L-B-A • Pohjalaatta päätykappaleineen, sidepultit

ZK2H15K5RWA-08 •
Ejektorimoduuli energiaa säästävällä alipainekytkimellä (PNP-lähtö), 
syöttö- ja vapautusventtiili NC+NC (24 VDC)

□ Paikkojen määrä (2-10). Tilaa vastaava määrä ejektoriyksiköitä. 4-, 6- ja 8-paikkaiset ovat 
varastotuotteita
Maks. 5 paikkaa voi toimia samanaikaisesti (koskee kokoa 15)

LISÄVARUSTEET RYHMÄASENNUKSEEN

• Yhteinen ilmansyöttö ja erilliset äänenvaimentimet
•  ZK2-ryhmiä on saatavana muilla suuttimien halkaisijoilla ja monilla erilaisilla ohjausventtiilien ja 

alipainekytkimien yhdistelmillä. Kysy lisätietoja SMC:ltä.

j

km

l
n



Alipaine

• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

7

A
lip

ai
ne

465

3-portainen alipaine-ejektori
ZL

Venttiilin liitäntäkaapeli

Tuotekoodi Tyyppi
SY100-68-4A 3 m kaapeli

Kolmiportainen toiminta

250 % suurempi 
imuteho

Imuteho

Al
ip

ai
ne

Väliaine Paineilma, öljytön

Suodatusaste 5 µm

Työpaine (min/maks.) 0,2 ... 0,5 MPa (2 ... 5 bar)

Ejektorin optim. työpaine 0,33 MPa

Suurin alipaine Vakio: -84 kPa

Käyttölämpötila 5 ... 50 °C

Jännite Vakio: 24 V DC

Käsiohjaus Vakiona palautuva

LED, transienttisuoja Sisältyy vakiona

• Uusi malli ZL112A: pienempi paino ja 10 % pienempi ilmankulutus kuin edellisessä ZL112- 
   mallissa
•  4 eri tyyppiä: pelkkä ejektori, ejektori ja painemittari, ejektori ja alipainekytkin tai elektori, 

alipainekytkin ja ohjausventtiilit syöttö- ja vapautusilmaa varten
• Alipaine muodostetaan kolmiportaisesti, mikä vähentää ilmankulutusta

Tuotekoodi Suuttimen Ø [mm] Tyyppi Kytkinlähtö Imuvirtaama  
[NL/min]

ZL112A •

1,2

Pelkkä ejektori —

100
ZL112A-G • Ejektori ja painemittari —
ZL112A-DPL • Ejektori ja alipainekytkin* PNP
ZL112A-K15LOZ-DBL •

Ejektori, alipainekytkin ja ohjausventtiilit
2 PNP

ZL112A-K15LOZ-DEL • PNP + (1–5 V)
* Alipainekytkin kiinteällä kaapelilla, 2 m

ZL112A, painemittarillaZL112A

ZL112A syöttöventtileillä ZL112A digit. painekytkimellä

Digitaalinen alipainekytkin 
analogisella lähdöllä

Digitaalinen alipainekytkin 
ilman analogista lähtöä
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3-portainen alipaine-ejektori, suuri virtaus
ZL3/ZL6

Liitin ja kaapeli venttiileille (tarvitaan 2 kpl ejektoriyksikköä kohden)

Tuotekoodi Kuvaus
SY100-30-4A-30 Liitin kaapeleineen, 3 m

Väliaine Paineilma, öljytön

Suodatusaste 5 μm

Työpaine 0,2 ... 0,6 MPa (2 ... 6 bar)

Optimaalinen työpaine 0,35 MPa (3,5 bar)

Suurin alipaine -91 kPa

Käyttölämpötila -5 ... 50 °C

Jännite 24 V DC

Käsiohjaus Vakiona ei-lukittuva

LED, transienttisuoja Sisältyy vakiona

• Alipainekytkin energiansäästötoiminnolla, säästää jopa 90 %
• Kolmiportainen ejektori antaa maksimaalisen imutehon ja hyötysuhteen
• Suuri imuvirtaama, 280 l/min tai 580 l/min
• Sisäiset äänenvaimentimet

3-portainen alipaine-ejektori, suuri virtaus

Tuotekoodi Suuttimen Ø [mm] Tyyppi Kytkinlähtö Imuvirtaama  
[NL/min]

ZL3MF06 •

1,9

Pelkkä ejektori -

280
ZL3MF06-G • Ejektori ja painemittari -
ZL3MF06-EB • Ejektori ja alipainekytkin1 2 x PNP

ZL3MF06-K15LOZ-VBW • Ejektori, ohjausventtiilit2 ja energiaa säästävä 
alipainekytkin1 PNP

ZL6MF06 •

2 x 1,9

Pelkkä ejektori -

580
ZL6MF06-G • Ejektori ja painemittari -
ZL6MF06-EB • Ejektori ja alipainekytkin1 2 x PNP

ZL6MF06-K15LOZ-VBW • Ejektori, ohjausventtiilit2 ja energiaa säästävä 
alipainekytkin1 PNP

1 Alipainekytkimeen sisältyy 2 m kiinteä kaapeli
2 Ohjausventtiilit syöttö- ja vapautusilmaa varten toimitetaan ilman liitintä ja kaapelia, ks. alla
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Alipaine-ejektori
ZH

Alipaine-ejektori, in-line
ZU

Malli B Malli D

Väliaine Paineilma, öljytön

Suodatusaste 5 µm

Työpaine (min/maks.) 0,1 ... 0,6 MPa (1 ... 6 bar)

Ejektorin optim. työpaine 0,45 MPa (4,5 bar)

Suurin alipaine Ks. taulukko

Käyttölämpötila -5 ... 50 °C

• Kevyt ja kompakti rakenne 
• Pistoliittimet tai sisäkierre
• Kotelomallissa on sisäinen äänenvaimennin
•  Äänenvaimentimella varustettu B-malli on päivitetty, ulkomitat ja paino ovat  

noin 40 - 60% pienemmät

Tuotekoodi Suuttimen Ø (mm)
Liitäntä Imuvirtaama  

(NL/min) Suurin alipaine
Syöttö Alipaine Poisto

ZH05DSA-06-06-06 0,5 Ø6 Ø6 Ø6 6

 -90 kPa

ZH07DSA-06-06-06 0,7 Ø6 Ø6 Ø6 12
ZH10DSA-06-06-08 1,0 Ø6 Ø6 Ø8 26
ZH13DSA-08-10-10 1,3 Ø8 Ø10 Ø10 40
ZH15DSA-08-10-10 1,5 Ø8 Ø10 Ø10 58
ZH18DSA-10-12-12 1,8 Ø10 Ø12 Ø12 76
ZH20DSA-10-12-12 2,0 Ø10 Ø12 Ø12 90
ZH05BSA-06-06 •

0,5
Ø6 Ø6

Integroitu 
äänen-

vaimennin

6

 -89 kPa

ZH05BSA-06-F01 Ø6 G1/8
ZH07BSA-06-06

0,7
Ø6 Ø6

12
ZH07BSA-06-F01 Ø6 G1/8
ZH10BSA-06-06 •

1,0
Ø6 Ø6

26
ZH10BSA-06-F01 Ø6 G1/8
ZH13BSA-08-10 •

1,3
Ø8 Ø10

40
ZH13BSA-08-F02 • Ø8 G1/4

Huomaa: ZH on saatavana myös suuren virtauksen versiona, DLA tai BLA

Väliaine Paineilma, öljytön

Suodatusaste 5 µm

Työpaine (maks.) 0,6 MPa (6 bar)

Suurin alipaine Ks. taulukko

Käyttölämpötila -5 ... 50 °C

•  ZU-sarjaa on laajennettu uusilla kokovaihtoehdoilla, lisäksi kaikki malliit ovat nyt 40 % 
kevyempiä

• Voidaan asentaa suoraan imukuppiin
• Pistoliitännät syöttöilmalle ja alipaineelle

Tuotekoodi Suuttimen Ø 
(mm)

Imuvirtaama  
[NL/min]

Liitäntä
Suurin alipaine Työpaine

Syöttö Alipaine
ZU03SA • 0,3 1,8 Ø4 Ø4  -85 kPa

0,35 MPa (3,5 bar) 
ZU04SA • 0,4 3,2 Ø4 Ø4  -87 kPa
ZU05SA • 0,5 7 Ø6 Ø6

 -90 kPa
0,45 MPa (4,5 bar)

ZU07SA • 0,7 11 Ø6 Ø6
ZU05LA • 0,5 13 Ø6 Ø6

 -48 kPa
ZU07LA • 0,7 16 Ø6 Ø6
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Imukuppi integroidulla ejektorilla
ZHP

Väliaine Paineilma, öljytön

Suodatusaste 5 µm

Työpaine (min/maks.) 0,1 ... 0,6 MPa (1 ... 6 bar)

Ejektorin optim. työpaine 0,35 MPa (3,5 bar)

Suurin alipaine -91 kPa

Käyttölämpötila -5 ... 50 °C

• Imukuppi on varustettu suodattimella 
• Tukoksia torjuva äänenvaimentimen rakenne
• Nopeat vasteajat, ei tarvetta pitkille putkille
• Voidaan kytkeä sarjaan
• Tartuntapinnan kuviointi torjuu takertumista vapautuksen aikana ja vähentää tartuntajälkiä

ZHP□□□-07□ ZHP□□□-10□ ZHP□□□-12□ ZHP□□□-15□

Suuttimen Ø (mm) 0,7 1,0 1,2 1,5
Maks. imuvirtaama (NL/min) 30 51 62 77
Maks. ilmankulutus (NL/min) 24 40 58 87

Ejektorilla varustetut mallit

Tuotekoodi Suuttimen Ø (mm) Liitännän Ø (mm) Kiinnityskierre Imukupin Ø (mm) Kuppimalli
ZHP63BM□A-07C6S 0,7

6  M8 63 

Palje
ZHP63BM□A-10C6S 1,0
ZHP63BM□A-12C6S 1,2
ZHP63BM□A-15C6S 1,5
ZHP63UM□A-07C6S 0,7

Litteä
ZHP63UM□A-10C6S 1,0
ZHP63UM□A-12C6S 1,2
ZHP63UM□A-15C6S 1,5

ZHP80BM□B-07C6S 0,7

6  M10  80

Palje
ZHP80BM□B-10C6S 1,0
ZHP80BM□B-12C6S 1,2
ZHP80BM□B-15C6S 1,5
ZHP80UM□B-07C6S 0,7

Litteä
ZHP80UM□B-10C6S 1,0
ZHP80UM□B-12C6S 1,2
ZHP80UM□B-15C6S 1,5
□ Valitse kupin materiaali   N: NBR  S: Silikoni  U: Uretaani  F: Fluorikumi (FKM)

Mallit ilman ejektoria

Tuotekoodi Kiinnitys-
kierre

Imukupin Ø 
(mm) Kuppimalli

ZHP63BM□A-00
M8 63

Palje
ZHP63UM□A-00 Litteä
ZHP80BM□B-00

M10 80
Palje

ZHP80UM□B-00 Litteä
□ Valitse kupin materiaali   N: NBR  S: Silikoni   U: Uretaani  F: Fluorikumi (FKM)
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Alipainesuodatin/vedenerotin
AFJ

Tarvikkeet

Tyyppi Kiinnike Suod.elementti 5µ Suod.elementti 40µ Suod.elementti 80µ
AFJ20 AF22P-050AS • AF20P-060S • AF22P-820S AF22P-830S
AFJ30 AF32P-050AS • AF30P-060S • AF32P-820S AF32P-830S
AFJ40 AF42P-050AS • AF40P-060S • AF42P-820S AF42P-830S

Väliaine Ilma

Liitäntäkoko Ks. taulukko alla

Työpaine -100 ... 0 kPa

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C

Erotusaste Maks. 80 % (vesi) 

Suodatusaste 40 μm (valinnaisesti 5 ja 80 μm)

Elementin huolto-/vaihtoväli 2 vuotta tai kun painehäviö on >0,02 MPa

• Pienen painehäviön suodatin
• Suuret imuvirtaamat
• Suodatinkuppi on helppo tarkastaa silmämääräisesti

Vettä erottavat

Tuotekoodi Liitäntäkoko G-kierre Virtaama [NL/min]
AFJ20-F01-40-S 1/8” 100
AFJ20-F02-40-S • 1/4” 130
AFJ30-F02-40-S • 1/4” 210
AFJ30-F03-40-S 3/8” 340
AFJ40-F02-40-S 1/4” 230
AFJ40-F03-40-S • 3/8” 390
AFJ40-F04-40-S 1/2” 500

Hiukkasia erottavat

Tuotekoodi Liitäntäkoko G-kierre Virtaama [NL/min]
AFJ20-F01-40-T 1/8” 120
AFJ20-F02-40-T • 1/4” 180
AFJ30-F02-40-T • 1/4” 230
AFJ30-F03-40-T 3/8” 380
AFJ40-F02-40-T 1/4” 250
AFJ40-F03-40-T 3/8” 480
AFJ40-F04-40-T • 1/2” 660
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Tuotekoodi Liitäntä [mm] Virtaama [NL/min] Piirrosmerkki
ZFB100-04 • 4 10
ZFB100-06 • 6 20
ZFB200-06 • 6  30
ZFB200-08 • 8  50
ZFB300-08 • 8  75
ZFB300-10 • 10 75

Alipainesuodatin
ZFA

Alipainesuodatin pistoliittimillä
ZFB

Väliaine Ilma

Työpaine -100 ... 0 kPa

Koestuspaine 0,5 MPa

Käyttölämpötila 5 ... 60 °C

Suodatusaste 30 µm

• Suodatinelementin suuri koko pidentää käyttöikää

Väliaine Ilma

Työpaine -100 ... 0 kPa

Koestuspaine 0,5 MPa

Käyttölämpötila 5 ... 60 °C

Suodatusaste 10 µm

• Läpinäkyvä polykarbonaatti mahdollistaa likaantumisen silmämääräisen tarkastuksen

Tuotekoodi Liitäntä Virtaama [NL/min] Piirrosmerkki

ZFA100-F01 • G1/8” 100

ZFA200-F02 • G1/4” 200

Tuotekoodi Tyyppi Sopii malleihin
BP-1H-1A •

Kiinnike
ZFA100

BP-1H-2A • ZFA200
EJ001H-030N • Suodatin-

elementti
ZFA100

EJ101H-030N • ZFA200

Tuotekoodi Tyyppi Sopii malleihin

I-34S-A •
Suodatin-
elementti

ZFB100

I-35S-A • ZFB200

I-36S-A • ZFB300

Tarvikkeet 

Tarvikkeet 
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Alipainesuodatin, in-line
ZFC

Väliaine Ilma

Työpaine -100 kPa ... 1,0 MPa

Koestuspaine 1,5 MPa

Käyttölämpötila  0 ... 60 °C

Suodatusaste  5 μm (10 μm kysyttäessä)

• Kevyt ja kompakti muovirakenne

Tuotekoodi Liitäntä [mm] Virtaama [NL/min] Piirrosmerkki
ZFC11-B 2 2
ZFC32-B 3,2 7
ZFC53-B  • 4 10
ZFC54-B • 6 20
ZFC74-B • 6 30
ZFC75-B • 8 70
ZFC76-B • 10 80
ZFC77-B 12 100
Kiinnike sisältyy edellä oleviin. (B)

Tarvikkeet

Suodatinelementti Tyyppi Sopii malleihin
ZFC-EL-1

Suodatinelementti, 
10 kpl pakkaus

ZFC1
ZFC-EL-2 ZFC3

ZFC-EL-3 • ZFC5
ZFC-EL-4 • ZFC7
ZFC-BR001

Kiinnike

ZFC1
ZFC-BR002 ZFC3
ZFC-BR003 ZFC5
ZFC-BR004 ZFC7
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Imukupit Ø 2-50 mm
ZP

Perusmallit: imukuppi + adapteri pystyputkea varten. Myös muita materiaaleja saatavana (ks. alla).

Litteä Litteä rivoitettu Syvä Palje

Kun työkappale on tasainen 
eikä muuta muotoaan.

Kun työkappale voi muuttaa 
muotoaan tai kun irrotuksen 
on oltava luotettava.

Kaareville työkappaleille. Kun kiinnityspinta on viisto tai 
vaimentimelle ei ole tilaa.

Liitäntä sisäkierteellä
Kupin 

Ø 
[mm]

Alipaine-
liitäntä

Tuotekoodi Tuotekoodi Tuotekoodi Tuotekoodi

NBR Silikoni NBR Silikoni NBR Silikoni NBR Silikoni

2

M5x0,8

ZPT02UN-B5 • ZPT02US-B5 • — — — — — —
4 ZPT04UN-B5 • ZPT04US-B5 • — — — — — —
6 ZPT06UN-B5 • ZPT06US-B5 • — — — — ZPT06BN-B5 • ZPT06BS-B5 •
8 ZPT08UN-B5 • ZPT08US-B5 • — — — — ZPT08BN-B5 • ZPT08BS-B5 •
10 ZPT10UN-B5 • ZPT10US-B5 • ZPT10CN-B5 • ZPT10CS-B5 • ZPT10DN-B5  ZPT10DS-B5 • ZPT10BN-B5 • ZPT10BS-B5 •
13 ZPT13UN-B5 • ZPT13US-B5 ZPT13CN-B5 • ZPT13CS-B5 — — ZPT13BN-B5 • ZPT13BS-B5 •
16 ZPT16UN-B5 • ZPT16US-B5 • ZPT16CN-B5 • ZPT16CS-B5 • ZPT16DN-B5 • ZPT16DS-B5 • ZPT16BN-B5 • ZPT16BS-B5 •

20
M5x0,8 ZPT20UN-B5 • ZPT20US-B5 • ZPT20CN-B5 • ZPT20CS-B5 • — — ZPT20BN-B5 • ZPT20BS-B5 •
M8x1,25 ZPT20UN-B8 • ZPT20US-B8 ZPT20CN-B8 • ZPT20CS-B8 — — ZPT20BN-B8 • ZPT20BS-B8

25
M5x0,8 ZPT25UN-B5 • ZPT25US-B5 • ZPT25CN-B5 ZPT25CS-B5 • ZPT25DN-B5 • ZPT25DS-B5 ZPT25BN-B5 • ZPT25BS-B5 •
M8x1,25 ZPT25UN-B8 • ZPT25US-B8 ZPT25CN-B8 • ZPT25CS-B8 ZPT25DN-B8 ZPT25DS-B8 ZPT25BN-B8 ZPT25BS-B8

32
M5x0,8 ZPT32UN-B5 • ZPT32US-B5 ZPT32CN-B5 • ZPT32CS-B5 — — ZPT32BN-B5 • ZPT32BS-B5 •
M8x1,25 ZPT32UN-B8 • ZPT32US-B8 ZPT32CN-B8 • ZPT32CS-B8 — — ZPT32BN-B8 ZPT32BS-B8

40 M8x1,25 ZPT40UN-B8 • ZPT40US-B8 • ZPT40CN-B8 • ZPT40CS-B8 • ZPT40DN-B8 ZPT40DS-B8 ZPT40BN-B8 • ZPT40BS-B8
50 M8x1,25 ZPT50UN-B8 • ZPT50US-B8 • ZPT50CN-B8 • ZPT50CS-B8 • — — ZPT50BN-B8 • ZPT50BS-B8
Liitäntä ulkokierteellä
2

M5x0,8

ZPT02UN-A5 • ZPT02US-A5 • — — — — — —
4 ZPT04UN-A5 • ZPT04US-A5 • — — — — — —
6 ZPT06UN-A5 • ZPT06US-A5 • — — — — ZPT06BN-A5 • ZPT06BS-A5 •
8 ZPT08UN-A5 • ZPT08US-A5 • — — — — ZPT08BN-A5 • ZPT08BS-A5 •
10 ZPT10UN-A5 • ZPT10US-A5 ZPT10CN-A5 • ZPT10CS-A5 • ZPT10DN-A5 ZPT10DS-A5 ZPT10BN-A5 • ZPT10BS-A5 •
13 ZPT13UN-A5 • ZPT13US-A5 • ZPT13CN-A5 ZPT13CS-A5 — — ZPT13BN-A5 ZPT13BS-A5 •
16 ZPT16UN-A5 • ZPT16US-A5 • ZPT16CN-A5 • ZPT16CS-A5 • ZPT16DN-A5 ZPT16DS-A5 ZPT16BN-A5 • ZPT16BS-A5 •
20

M6x1

ZPT20UN-A6 • ZPT20US-A6 ZPT20CN-A6 • ZPT20CS-A6 • — — ZPT20BN-A6 • ZPT20BS-A6 •
25 ZPT25UN-A6 • ZPT25US-A6 ZPT25CN-A6 • ZPT25CS-A6 ZPT25DN-A6 • ZPT25DS-A6 ZPT25BN-A6 • ZPT25BS-A6
32 ZPT32UN-A6 • ZPT32US-A6 • ZPT32CN-A6 ZPT32CS-A6 — — ZPT32BN-A6 • ZPT32BS-A6
40 ZPT40UN-A6 • ZPT40US-A6 ZPT40CN-A6 • ZPT40CS-A6 ZPT40DN-A6 • ZPT40DS-A6 ZPT40BN-A6 ZPT40BS-A6
50 ZPT50UN-A6 • ZPT50US-A6 ZPT50CN-A6 ZPT50CS-A6 — — ZPT50BN-A6 ZPT50BS-A6

Imukuppi Imukuppi

Imukuppi
Imukuppi

Väliaine Ilma

Käyttö Käsittely-, nosto- ja siirtotehtävät

Materiaali NBR (vakio), muut materiaalit ks. taulukko
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•: Pieni tai olematon vaikutus       ○: Voidaan käyttää olosuhteista riippuen      X: Ei sovellu 

Materiaali Kovuus
HS (5)

Käyttöläm-
pötila [°C]

Öljynkes-
tävyys 

(bensiini)

Öljynkes-
tävyys 

(bentsoli)

Emästen 
kestä-
vyys

Hapon-
kestä-
vyys

Säänkes-
tävyys

Otsonin-
kestä-
vyys

Han-
kauskes-

tävyys

Veden-
kestä-
vyys

Liuot-
timien 
kestä-
vyys 

(bent-
seeni, 

tolueeni)

NBR A50/S 0 ... 120 • X ○ ○ X X • • X
Silikonikumi A40/S -30 ... 200 X X ○ X • • X • X

Uretaanikumi A60/S 0 ... 60 • X X X ○ • • X X
Fluorikumi A60/S 0 .... 250 • • X • • • ○ • •

Johtava NBR A50/S 0 ... 100 ○ X ○ X ○ X ○ ○ X
Johtava

silikonikumi A50/S -10 ... 200 X X ○ X • • X ○ X

Varaosat ja tarvikkeet
ZP

Litteä Litteä rivoitettu Syvä Palje

Kun työkappale on tasainen eikä 
muuta muotoaan. 

Kun työkappale voi muuttaa 
muotoaan tai kun irrotuksen on 
oltava luotettava. 

Kaareville työkappaleille. Kun kiinnityspinta on viisto tai 
vaimentimelle ei ole tilaa. 

Kupin 
Ø 

[mm]

Tuotekoodi Tuotekoodi Tuotekoodi Tuotekoodi

NBR Silikoni NBR Silikoni NBR Silikoni NBR Silikoni

2 ZP02UN • ZP02US • — — — — — —
4 ZP04UN • ZP04US • — — — — — —
6 ZP06UN • ZP06US • — — — — ZP06BN • ZP06BS •
8 ZP08UN • ZP08US • — — — — ZP08BN • ZP08BS •
10 ZP10UN • ZP10US • ZP10CN • ZP10CS • ZP10DN • ZP10DS • ZP10BN • ZP10BS •
13 ZP13UN • ZP13US • ZP13CN • ZP13CS • — — ZP13BN • ZP13BS •
16 ZP16UN • ZP16US • ZP16CN • ZP16CS • ZP16DN • ZP16DS • ZP16BN • ZP16BS •
20 ZP20UN • ZP20US • ZP20CN • ZP20CS • — — ZP20BN • ZP20BS •
25 ZP25UN • ZP25US • ZP25CN • ZP25CS • ZP25DN • ZP25DS ZP25BN • ZP25BS •
32 ZP32UN • ZP32US • ZP32CN • ZP32CS • — — ZP32BN • ZP32BS •
40 ZP40UN • ZP40US • ZP40CN • ZP40CS • ZP40DN • ZP40DS • ZP40BN • ZP40BS •
50 ZP50UN • ZP50US • ZP50CN • ZP50CS • — — ZP50BN • ZP50BS •

Ilman 
työkappaletta

Voi estää paineen karkaamisen 
myös ilman työkappaletta.

ZP2V

Työkappaleen 
imu

Ilman 
työkappaletta

Liitäntä sisäkierteellä

VAC

③ Vaimennin pystylii-
täntää varten

② Ilmansäästöventtiili 
alipaineelle

②  Ilmansäästöventtiili 
alipaineelle  
Sarja ZP2V

④  Adapteri 
sivuliitäntää 
varten

⑤  Vaimennin sivulii-
täntää varten 

① Alipaineliitäntä 

VAC
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Perustuote Tarvikkeet

① Imukuppi + adapteri pystyputkea varten ② Ilmansäästöventtiili 
alipaineelle ③ Vaimennin pystyliitäntää varten

Kupin 
Ø

[mm]

Tuotekoodi Alipaine-
liitäntä Tuotekoodi

Alipai-
nelii-
täntä

Tuotekoodi
(pyörivä)

Tuotekoodi
(pyörimätön)

Vaim.
liike 

[mm]

Alipai-
nelii-
täntä

Kiin-
nitys-
kierreNBR Silikoni

2 ZPT02UN-B5 • ZPT02US-B5 •

M5x0,8 ZP2V-A5-03 • M5x0,8

ZPB2J10-B5 •
ZPB2J20-B5 •
ZPB2J30-B5 •
ZPB2J40-B5 •
ZPB2J50-B5 •

ZPB2K10-B5 •
ZPB2K20-B5 •
ZPB2K30-B5 •
ZPB2K40-B5 •
ZPB2K50-B5 •

10
20
30
40
50

M5x0,8 M10x1

4 ZPT04UN-B5 • ZPT04US-B5 •
6 ZPT06UN-B5 • ZPT06US-B5 •
8 ZPT08UN-B5 • ZPT08US-B5 •

10 ZPT10UN-B5 • ZPT10US-B5 •
13 ZPT13UN-B5 • ZPT13US-B5
16 ZPT16UN-B5 • ZPT16US-B5 •
20 ZPT20UN-B5 • ZPT20US-B5 •
25 ZPT25UN-B5 • ZPT25US-B5 •
32 ZPT32UN-B5 • ZPT32US-B5

40 ZPT40UN-B8 • ZPT40US-B8 •
M8x1,25 ZP2V-A8-05 • M8x1,25

ZPB3J10-B01 •
ZPB3J20-B01 •
ZPB3J30-B01 •
ZPB3J50-B01 •

ZPB3K10-B01 •
ZPB3K20-B01 •
ZPB3K30-B01 •
ZPB3K50-B01 •

10
20
30
50

Rc1/8 M14x1
50 ZPT50UN-B8 • ZPT50US-B8 •

Alipaineliitäntä
Alipaineliitäntä Alipaineliitäntä

Kiinnityskierre

Imukupin puoli

Perustuote Tarvikkeet

① Imukuppi + adapteri pystyputkea varten ④ Adapteri sivuliitäntää 
varten ⑤ Vaimennin pystyliitäntää varten

Kupin 
Ø

[mm]

Tuotekoodi
Alipainelii-

täntä Tuotekoodi
Alipaine-lii-
tännän Ø 

mm 
Tuotekoodi
(pyörivä)

Tuotekoodi
(pyörimätön)

Vaim.
liike 

[mm]

Kiin-
nitys-
kierreNBR Silikoni

2 ZPT02UN-B5 • ZPT02US-B5 •

M5x0,8 ZPRS-04-B5 •

4
ZPB1J6 •
ZPB1J10 •
ZPB1J15 •
ZPB1J25 •

ZPB1K6 •
ZPB1K10 •
ZPB1K15 •
ZPB1K25 •

6
10
15
25

M8x1
4 ZPT04UN-B5 • ZPT04US-B5 •

6 ZPT06UN-B5 • ZPT06US-B5 •

8 ZPT08UN-B5 • ZPT08US-B5 •

10 ZPT10UN-B5 • ZPT10US-B5 •

4

ZPB2J10 •
ZPB2J20 •
ZPB2J30 •
ZPB2J40 •
ZPB2J50 •

ZPB2K10 •
ZPB2K20 •
ZPB2K30 •
ZPB2K40 •
ZPB2K50 •

10
20
30
40
50

M10x113 ZPT13UN-B5 • ZPT13US-B5

16 ZPT16UN-B5 • ZPT16US-B5 •

20
ZPT20UN-B5 • ZPT20US-B5 • M5x0,8 — —

ZPB2J10 • *

ZPB2J20 • *

ZPB2J30 • *

ZPB2J40 • *

ZPB2J50 • *

ZPB2K10 • *

ZPB2K20 • *

ZPB2K30 • *

ZPB2K40 • *

ZPB2K50 • *

10
20
30
40
50

M10x1

ZPT20UN-B8 • ZPT20US-B8 M8x1,25 ZPRL-06-B5 • 6

25
ZPT25UN-B5 • ZPT25US-B5 • M5x0,8 — —

ZPT25UN-B8 • ZPT25US-B8 M8x1,25 ZPRL-06-B5 • 6

32
ZPT32UN-B5 • ZPT32US-B5 M5x0,8 — —

ZPT32UN-B8 • ZPT32US-B8 M8x1,25 ZPRL-06-B5 • 6

40 ZPT40UN-B8 • ZPT40US-B8 • M8x1,25

ZPRL-08-B8 8
ZPB3J10 •
ZPB3J20 •
ZPB3J30 •
ZPB3J50 •

ZPB3K10 •
ZPB3K20 •
ZPB3K30 •
ZPB3K50

10
20
30
50

M14x1
50 ZPT50UN-B8 • ZPT50US-B8 • M8x1,25

 * Vain imukupeille, joissa on M8-liitäntä

Alipaineliitäntä
Alipaine- 
liitäntä

Kiinnityskierre

Imukupin 
puoli

Tarvikkeet
ZP
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Perustuote ulkokierteellä Tarvikkeet

① Imukuppi + adapteri pystyputkea varten ② Ilmansäästöventtiili alipai-
neelle

Alipaineliitäntä Alipaineliitäntä

Imukupin puoli

Kupin 
Ø

[mm]

Tuotekoodi Alipainelii-
täntä Tuotekoodi Alipainelii-

täntäNBR Silikoni

2 ZPT02UN-A5 • ZPT02US-A5 •

M5x0,8 ZP2V-B5-03 • M5x0,8

4 ZPT04UN-A5 • ZPT04US-A5 •
6 ZPT06UN-A5 • ZPT06US-A5 •
8 ZPT08UN-A5 • ZPT08US-A5 •
10 ZPT10UN-A5 • ZPT10US-A5
13 ZPT13UN-A5 • ZPT13US-A5 •
16 ZPT16UN-A5 • ZPT16US-A5 •
20 ZPT20UN-A6 • ZPT20US-A6

M6x1 ZP2V-B6-05 • M6x1
25 ZPT25UN-A6 • ZPT25US-A6
32 ZPT32UN-A6 • ZPT32US-A6 •
40 ZPT40UN-A6 • ZPT40US-A6
50 ZPT50UN-A6 • ZPT50US-A6

② Alipaineliitäntä

① Ilmansäästö- 
venttili alipaineelle

Liitäntä ulkokierteellä

Imukuppi – palje, soikea, suutin, sieni
ZP2

 Erikoisimukupit (halkaisija 6–30 mm) 
Moniportainen palje

Jos tilaa jousimalliselle 
vaimentimelle ei ole. 

Työkappaleille, joiden 
tartuntapinta on viisto.

Imukuppi Adapteri

Kupin 
Ø

[mm]

Tuotekoodi Ulkokierre Sisäkierre

NBR Silikoni Tuotekoodi Alipainelii-
täntä Tuotekoodi Alipainelii-

täntä
6 ZP2-06JN • ZP2-06JS •

ZPT1-A5 • M5x0,8 ZPT1-B5 • M5x0,810 ZP2-B10JN • ZP2-B10JS •
15 ZP2-B15JN • ZP2-B15JS •
25 ZP2-B25JN ZP2-B25JS

ZPT3-A8 • M8x1 ZPT3-B8 • M8x1
30 ZP2-B30JN ZP2-B30JS

Soikea malli

Työkappaleille, joissa on vain 
rajoitetusti tartuntapintaa.

 

③ Vaimennin 
pystyliitäntää 

varten

② 
Ilmansäästöventtiili 

alipaineelle

① Alipaineliitäntä 

VAC

②  Ilmansäästöventtiili 
alipaineelle, sarja 
ZP2V

④  Adapteri 
sivuliitäntää varten

⑤ Vaimennin sivu-
liitäntäävarten 
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Ulkokierre

Koko 
[mm]

Alipaine-
liitäntä

Tuotekoodi
NBR Silikoni Tuotekoodi Alipaineliitäntä

2 x 4
M5x0,8

ZPT2004UN-A5 ZPT2004US-A5
ZP2V-B5-03 • M5x0,83,5 x 7 ZPT3507UN-A5 ZPT3507US-A5

4 x 10 ZPT4010UN-A5 ZPT4010US-A5

Alipaineliitäntä

Imukupin puoli

Alipaineliitäntä

Vakiomallit: imukuppi + adapteri (ulkokierre) 

Kupin Ø
[mm]

Alipaine-
liitäntä

Tuotekoodi
NBR Silikoni

0,8
M5x0,8

ZP2-T08ANN-A5 ZP2-T08ANS-A5
1,1 ZP2-T11ANN-A5 ZP2-T11ANS-A5

Varaosat: imukuppi 

Kupin Ø
[mm]

Tuotekoodi
NBR Silikoni

0,8 ZP2-08ANN • ZP2-08ANS •
1,1 ZP2-11ANN • ZP2-11ANS •

Suutin

Pienille komponenteille
(esim. IC-piirit)

Soikea imukuppi sisäkierteellä Tarvikkeet

① Alipaineliitäntä

Koko
[mm]

Tuotekoodi Alipaine-
liitäntä Tuotekoodi Alipaine-

liitäntä
Tuotekoodi
(pyörimätön)

Vaim.liike 
[mm]

Alipainelii-
täntä

Kiinnitys-
kierreNBR Silikoni

2 x 4 ZPT2004UN-B5 ZPT2004US-B5

M5x0,8 ZP2V-A5-03 • M5x0,8

ZPB2K10-B5 • 10

M5x0,8 M10x1
3,5 x 7 ZPT3507UN-B5 ZPT3507US-B5 ZPB2K20-B5 • 20
4 x 10 ZPT4010UN-B5 ZPT4010US-B5 ZPB2K30-B5 • 30
6 x 20 ZP2-T6020WN-B5 ZP2-T6020WS-B5 ZPB2K40-B5 • 40
8 x 30 ZP2-T8030WN-B5 ZP2-T8030WS-B5 ZPB2K50-B5 • 50

Koko
[mm]

Tuotekoodi Alipaine-
liitäntä Tuotekoodi Alipainelii-

täntä
Tuotekoodi
(pyörimätön)

Vaim.liike 
[mm]

Kiinnitys-
kierreNBR Silikoni

2 x 4 ZPT2004UN-B5 ZPT2004US-B5

M5x0,8 ZPRS-04-B5 • ø4 mm

ZPB1K6 •
ZPB1K10 •
ZPB1K15 •
ZPB1K25 •

6
10 
15 
25 

M8x13,5 x 7 ZPT3507UN-B5 ZPT3507US-B5

4 x 10 ZPT4010UN-B5 ZPT4010US-B5

6 x 20 ZP2-T6020WN-B5 ZP2-T6020WS-B5 ZPB2K10 •
ZPB2K20 •
ZPB2K30 •
ZPB2K40 •
ZPB2K50 •

10 
20 
30 
40 
50 

M10x1
8 x 30 ZP2-T8030WN-B5 ZP2-T8030WS-B5

① Alipaineliitäntä
④ Alipaine- 
     liitäntä

Imukupin puoli

⑤  Alipaineliitäntä
Kiinnityskierre

②  Alipaineliitäntä

Imukupin puoli

③ Alipaineliitäntä

Kiinnityskierre
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Imukuppi + adapteri (ulkokierre) 

Kupin Ø
[mm]

Alipaine-
liitäntä

Tuotekoodi
NBR sisäkierre NBR ulkokierre

4 M3x0,5 ZP2-T04SGS-B3 ZP2-T04SGS-A3
6

M5x0,8

ZP2-T06SGS-B5 ZP2-T06SGS-A5
8 ZP2-T08SGS-B5 ZP2-T08SGS-A5
10 ZP2-T10SGS-B5 ZP2-T10SGS-A5
15 ZP2-T15SGS-B5 ZP2-T15SGS-A5

Varaosat: imukuppi 

Kupin Ø
[mm] Tuotekoodi

4 ZP2-04SGS
6 ZP2-06SGS
8 ZP2-08SGS
10 ZP2-10SGS
15 ZP2-15SGS

Sienimalli

Tarttuu epätasaisiin 
työkappaleisiin.
Materiaali: johtava silikoni
(esim. IC-piirit)

Tahraamaton imukuppisarja               

Imukupin tyyppi
Tartuntapinnan materiaali

(osa, joka on kosketuksessa 
työkappaleeseen)

Käyttölämpötila
[°C]

Ta
hr

aa
m

at
on

 im
uk

up
pi

sa
rja

Tahraamaton NBR-kuppi Tahraamaton NBR
(Erikoiskäsitelty Huom. 4)) 5 ... 40

Fluorimuovinen kuppi
NBR + fluorimuovi 5 ... 60

Fluorikumi + fluorimuovi 5 ...100

PEEK-kuppi
PEEK

5 ... 40
(PEEK) antistaattinen

Kosketukseton tarttuja
— Vakio:

-5 ... 60 (ei saa jäätyä)

1

3

2

4

Kupin Ø
[mm]

Alipainelii-
täntä

Kiinnityskierre 
(ulkokierre)

Tuotekoodi
NBR Silikoni

10

M5x0,8

M8x1
ZPT10FN-B5-A8 • ZPT10FS-B5-A8

13 ZPT13FN-B5-A8 ZPT13FS-B5-A8
16 ZPT16FN-B5-A8 ZPT16FS-B5-A8
20

M10x1
ZPT20FN-B5-A10 • ZPT20FS-B5-A10

25 ZPT25FN-B5-A10 ZPT25FS-B5-A10
32 ZPT32FN-B5-A10 ZPT32FS-B5-A10
40

M14x1
ZPT40FN-B5-A14 ZPT40FS-B5-A14 •

50 ZPT50FN-B5-A14 • ZPT50FS-B5-A14

Imukupit pallonivelellä

Vakiomallit: imukuppi + adapteri
• Ulkokierre kiinnitykseen, sisäkierre 

alipaineliitäntään

Työkappaleille, joiden 
tartuntapinta on viisto.

• Alipaineliiitäntä sisäkierteellä
Kupin Ø

[mm]
Alipainelii-

täntä
Tuotekoodi
NBR Silikoni

10

M5x0,8

ZPT10FN-B5 • ZPT10FS-B5 •
13 ZPT13FN-B5 • ZPT13FS-B5 •
16 ZPT16FN-B5 • ZPT16FS-B5 •
20 ZPT20FN-B5 • ZPT20FS-B5 •
25 ZPT25FN-B5 • ZPT25FS-B5 •
32 ZPT32FN-B5 • ZPT32FS-B5
40

M8x1,25
ZPT40FN-B8 • ZPT40FS-B8 •

50 ZPT50FN-B8 • ZPT50FS-B8 •
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Imukuppi, kompakti, Ø 1,5-16 mm
ZP3

Materiaali
NBR  
(kysy silikoni, uretaani, FKM ja johtavat materiaalit SMC:ltä)

Käyttölämpötila 0 ... 120 °C (NBR)

Väri Musta (NBR)   •Varastotuote

Kovuus HS (±5°) A60/S

• ZP:hen verrattuna lyhyempi rakenne
• Kupin minimikoko Ø1,5 mm ja putken minimikoko 2 mm (Øy)

Pystyliitäntä, kiinnitys / alipaineliitäntä 
ulkokierteellä

Pystyliitäntä, kiinnitys / alipaineliitäntä 
sisäkierteellä

Pystyliitäntä, kiinnitys ulkokierteellä / 
alipaineliitäntä sisäkierteellä

Kupin 
Ø 

(mm)
Tuotekoodi Alipaineliit. / 

kiinnityskierre Tuotekoodi Alipaineliit. / 
kiinnityskierre Tuotekoodi Sisäkierre, 

alipaineliit.
Ulkokierre, 

kiinnitys

1,5 ZP3-T015UN-A3
M3x0,5

ZP3-T015UN-B3
M3x0,5

ZP3-T015UN-A6-B3
M3x0,5 M6x0,752 ZP3-T02UN-A3 ZP3-T02UN-B3 ZP3-T02UN-A6-B3

3,5 ZP3-T035UN-A3 ZP3-T035UN-B3 ZP3-T035UN-A6-B3
4 ZP3-T04UMN-A5

M5x0,8

ZP3-T04UMN-B5

M5x0,8

ZP3-T04UMN-A10-B5

M5x0,8

M10x16 ZP3-T06UMN-A5 ZP3-T06UMN-B5 ZP3-T06UMN-A10-B5
8 ZP3-T08UMN-A5 ZP3-T08UMN-B5 ZP3-T08UMN-A10-B5
10 ZP3-T10UMN-A5 ZP3-T10UMN-B5 ZP3-T10UMN-A12-B5

M12x113 ZP3-T13UMN-A5 ZP3-T13UMN-B5 ZP3-T13UMN-A12-B5
16 ZP3-T16UMN-A5 ZP3-T16UMN-B5 ZP3-T16UMN-A12-B5

”N” tuotekoodissa kertoo materiaalin, NBR. Katso muut materiaalit seuraavasta taulukosta.

Kompakti imukuppi, litteä (Ø1,5 - 3,5); litteä rivoitettu (Ø4 - 16)

Imukupin materiaali  

Koodi Materiaali Väri
N NBR Musta
S Silikoni1 Valkoinen
U Uretaani Ruskea
F FKM

MustaGN Johtava NBR
GS Johtava silikoni

1 FDA-hyväksytty

Alipaineliitäntä (putken ulkohalkaisija)

Kierre Putki Plug-in-liitin Pistoliitin

M3x0,5
Ø2 KQ2H02-M3G M-3AU-2
Ø4 KQ2H04-M3G M-3AU-4-X83

M5x0,8
Ø2 KQ2H02-M5N M-5AU-2
Ø4 KQ2H04-M5N M-5AU-4
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Sisäkierre kiinnitykseen, 
sisäkierre sivulla 
alipaineliitäntään

Vaimennin, pyörimätön, 
ulkokierre kiinnitykseen 
/ sisäkierre 
alipaineliitäntään

Vaimennin, pyörimätön, 
ulkokierre kiinnitykseen 
/ sisäkierre sivulla 
alipaineliitäntään

Kaikki vaimentimet

Kupin 
Ø 

(mm)
Tuotekoodi Alipaineliit. / 

kiinnityskierre Tuotekoodi Tuotekoodi Sisäkierre, 
alipaineliit.

Ulkokierre, 
kiinnitys

1,5 ZP3-Y015UN-B3-B3
M3x0,5

ZP3-T015UNK6-B3 ZP3-Y015UNK6-B3
M3x0,5

M8x0,75

2 ZP3-Y02UN-B3-B3 ZP3-T02UNK6-B3 ZP3-Y02UNK6-B3
3,5 ZP3-Y035UN-B3-B3 ZP3-T035UNK6-B3 ZP3-Y035UNK6-B3
4 ZP3-Y04UMN-B5-B5

M5x0,8

ZP3-T04UMNK10-B5 ZP3-Y04UMNK10-B5

M5x0,8

6 ZP3-Y06UMN-B5-B5 ZP3-T06UMNK10-B5 ZP3-Y06UMNK10-B5
8 ZP3-Y08UMN-B5-B5 ZP3-T08UMNK10-B5 ZP3-Y08UMNK10-B5

10 ZP3-Y10UMN-B5-B5 ZP3-T10UMNK10-B5 ZP3-Y10UMNK10-B5
13 ZP3-Y13UMN-B5-B5 ZP3-T13UMNK10-B5 ZP3-Y13UMNK10-B5
16 ZP3-Y16UMN-B5-B5 ZP3-T16UMNK10-B5 ZP3-Y16UMNK10-B5

1) ”N” tuotekoodissa kertoo materiaalin, NBR. Katso muut materiaalit edelliseltä sivulta.
2) ”K” tilauskoodissa tarkoittaa pyörimätöntä vaimenninta, katso muut versiot alta.
3) ”K”:n jälkeen ilmoitetaan vaimentimen isku (6 tai 10 mm). Katso muut iskunpituudet alta.

Alipaineliitäntä, katso edellinen sivu.

Kompakti imukuppi, litteä (Ø1,5 - 3,5); litteä rivoitettu (Ø4 - 16)

Vaimenninversiot, kysy SMC:ltä

Kupin 
Ø 

(mm)

Pyörivä Pyörivä, 
holkilla Pyörimätön  Iskunpituus (mm)

 J JB K 3 6 10 15 20
1,5 • • • •
2 • • • •

3,5 • • • •
4 • • • •J, K •J, K •J, K •JB, K •JB, K
6 • • • •J, K •J, K •J, K •JB, K •JB, K
8 • • • •J, K •J, K •J, K •JB, K •JB, K
10 • • • •J, K •J, K •J, K •JB, K •JB, K
13 • • • •J, K •J, K •J, K •JB, K •JB, K
16 • • • •J, K •J, K •J, K •JB, K •JB, K
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Sisäkierre kiinnitykseen, 
sisäkierre sivulla 
alipaineliitäntään

Vaimennin, pyörimätön, 
ulkokierre kiinnitykseen 
/ sisäkierre 
alipaineliitäntään

Vaimennin, pyörimätön, 
ulkokierre kiinnitykseen 
/ sisäkierre sivulla 
alipaineliitäntään

Kaikki vaimentimet

Kupin 
Ø 

(mm)
Tuotekoodi Alipaineliit. / 

kiinnityskierre Tuotekoodi Tuotekoodi Sisäkierre, 
alipaineliit.

Ulkokierre, 
kiinnitys

4 ZP3-Y04BN-B5-B5

M5x0,8

ZP3-T04BNK10-B5 ZP3-Y04BNK10-B5

M5x0,8 M8x0,75

6 ZP3-Y06BN-B5-B5 ZP3-T06BNK10-B5 ZP3-Y06BNK10-B5
8 ZP3-Y08BN-B5-B5 ZP3-T08BNK10-B5 ZP3-Y08BNK10-B5

10 ZP3-Y10BN-B5-B5 ZP3-T10BNK10-B5 ZP3-Y10BNK10-B5
13 ZP3-Y13BN-B5-B5 ZP3-T13BNK10-B5 ZP3-Y13BNK10-B5
16 ZP3-Y16BN-B5-B5 ZP3-T16BNK10-B5 ZP3-Y16BNK10-B5

1) ”N” tuotekoodissa kertoo materiaalin, NBR. Katso muut materiaalit edellisen sivun taulukosta.
2) ”K” tilauskoodissa tarkoittaa pyörimätöntä vaimenninta, katso muut versiot edelliseltä sivulta.
3) ”K”:n jälkeen ilmoitetaan vaimentimen isku (6 tai 10 mm). Katso muut iskunpituudet edelliseltä sivulta.

Kompakti imukuppi, palje (Ø4 - 8); rivoitettu (Ø10 - 16)

Pystyliitäntä, kiinnitys / alipaineliitäntä 
ulkokierteellä

Pystyliitäntä, kiinnitys / alipaineliitäntä 
sisäkierteellä

Pystyliitäntä, kiinnitys ulkokierteellä / 
alipaineliitäntä sisäkierteellä

Kupin 
Ø 

(mm)
Tuotekoodi Alipaineliit. / 

kiinnityskierre Tuotekoodi Alipaineliit. / 
kiinnityskierre Tuotekoodi Sisäkierre, 

alipaineliit.
Ulkokierre, 

kiinnitys

4 ZP3-T04BN-A5

M5x0,8

ZP3-T04BN-B5

M5x0,8

ZP3-T04BN-A10-B5

M5x0,8

M10x16 ZP3-T06BN-A5 ZP3-T06BN-B5 ZP3-T06BN-A10-B5
8 ZP3-T08BN-A5 ZP3-T08BN-B5 ZP3-T08BN-A10-B5
10 ZP3-T10BN-A5 ZP3-T10BN-B5 ZP3-T10UMN-A12-B5

M12x113 ZP3-T13BN-A5 ZP3-T13BN-B5 ZP3-T13UMN-A12-B5
16 ZP3-T16BN-A5 ZP3-T16BN-B5 ZP3-T16UMN-A12-B5

”N” tuotekoodissa kertoo materiaalin, NBR. Katso muut materiaalit edellisen sivun taulukosta.

Kompakti imukuppi, palje (Ø4 - 8); rivoitettu (Ø10 - 16)
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Kompakti imukuppi, litteä (Ø1,5 - 3,5); 
litteä rivoitettu (Ø4 - 16)

Kupin Ø 
(mm) Tuotekoodi

1,5 ZP3-015UN
2 ZP3-02UN

3,5 ZP3-035UN
4 ZP3-04UMN
6 ZP3-06UMN
8 ZP3-08UMN
10 ZP3-10UMN
13 ZP3-13UMN
16 ZP3-16UMN

”N” tuotekoodissa kertoo materiaalin, NBR. 
Katso muut materiaalit seuraavasta taulukosta

Kompakti imukuppi, palje (Ø4 - 8);
rivoitettu (Ø10 - 16)

Kupin Ø 
(mm) Tuotekoodi

4 ZP3-04BN
6 ZP3-06BN
8 ZP3-08BN
10 ZP3-10BN
13 ZP3-13BN
16 ZP3-16BN

Imukupit, varaosa

Imukupin materiaali

Koodi Materiaali Väri
N NBR Musta
S Silikoni* Valkoinen
U Uretaani Ruskea
F FKM

MustaGN Johtava NBR
GS Johtava silikoni

* FDA-hyväksytty

Imukupin vaihtaminen
1  Vedä adapterin lukkorengas ylös ja irrota vanha 

kuppi. 
2  Pidä lukkorengasta adapteria vasten ja paina uusi 

kuppi paikalleen.
3  Kun kuppi on paikoillaan, siirrä lukkorengas alas 

alkuasentoon.

Lukkorengas
Adapteri

Kuppi
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Imukuppi sisäkierteellä

Litteä Palje

 

Ø (mm) Alipaine-liitäntä Tuotekoodi Tuotekoodi

32
M8x1,25

ZP3E-T32UM□-B8 ZP3E-T32BM□-B8
40 ZP3E-T40UM□-B8 ZP3E-T40BM□-B8
50 ZP3E-T50UM□-B8 ZP3E-T50BM□-B8
63

M12x1,75

ZP3E-T63UM□-B12 ZP3E-T63BM□-B12
80 ZP3E-T80UM□-B12 ZP3E-T80BM□-B12
100 ZP3E-T100UM□-B12 ZP3E-T100BM□-B12
125 ZP3E-T125UM□-B12 ZP3E-T125BM□-B12

□ Valitse kupin materiaali N:NBR S: silikoni U: uretaani F: fluorikumi (FKM).  
Kysy varastotuotteet SMC:ltä.   

Imukuppi ulkokierteellä

Litteä Palje

Ø 
(mm) Tuotekoodi

Kiinnitys-
kierre 

(ulkok.)
Tuotekoodi

Kiinnitys-
kierre 

(ulkok.)
Tuotekoodi

Kiinnitys-
kierre 

(ulkok.)
Tuotekoodi

Kiinnitys-
kierre 

(ulkok.)

32 ZP3E-T32UM□-AL14 M14X1 
(alip. liit. 
Rc1/8)

ZP3E-T32UM□-A10 M10X1  
(alip. liit. 
Rc1/8)

ZP3E-T32BM□-AL14 M14X1  
(alip. liit. 
Rc1/8)

ZP3E-T32BM□-A10 M10X1  
(alip. liit. 
Rc1/8)

40 ZP3E-T40UM□-AL14 ZP3E-T40UM□-A10 ZP3E-T40BM□-AL14 ZP3E-T40BM□-A10 
50 ZP3E-T50UM□-AL14 ZP3E-T50UM□-A10 ZP3E-T50BM□-AL14 ZP3E-T50BM□-A10 
63 ZP3E-T63UM□-AL16 

M16X1,5 
(alip. liit. 
Rc1/8”

ZP3E-T63UM□-A16 
M16X1,5  
(alip. liit. 
Rc1/8)

ZP3E-T63BM□-AL16 
M16X1,5  
(alip. liit. 
Rc1/8)

ZP3E-T63BM□-A16 
M16X1,5  
(alip. liit. 
Rc1/8)

80 ZP3E-T80UM□-AL16 ZP3E-T80UM□-A16 ZP3E-T80BM□-AL16 ZP3E-T80BM□-A16 
100 ZP3E-T100UM□-AL16 ZP3E-T100UM□-A16 ZP3E-T100BM□-AL16 ZP3E-T100BM□-A16 
125 ZP3E-T125UM□-AL16 ZP3E-T125UM□-A16 ZP3E-T125BM□-AL16 ZP3E-T125BM□-A16 

Imukuppi, Ø 32-125 mm
ZP3E

Materiaali NBR Silikoni Uretaani FKM

Käyttölämpötila 0 ... 120 °C -30 ... 200 °C 0 ... 60 °C 0 ... 250 °C

Väri Musta Valkoinen Ruskea Musta

Kovuus (shore ±5°) A55 A50 A50 A60

• Suuret imuvirtaamat
• Tartuntapinnan kuviointi vähentää tartuntajälkiä ja takertumista vapautuksen aikana
• Rivoitus auttaa tasapainottamaan kuppia
• Koko tartuntapinnan kattavat alipainekanavat varmistavat nostovoiman
• Nopea huoltaa ja helppo asentaa kupin vaihdon yhteydessä

□ Valitse kupin materiaali N:NBR S: silikoni U: uretaani F: fluorikumi (FKM).                  Kysy varastotuotteet SMC:ltä.   
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Varaosat: imukuppi

Ø 
(mm) Tuotekoodi – litteä Tuotekoodi – palje

32 ZP3E-32UM□ ZP3E-32BM□

40 ZP3E-40UM□ ZP3E-40BM□

50 ZP3E-50UM□ ZP3E-50BM□

63 ZP3E-63UM□ ZP3E-63BM□

80 ZP3E-80UM□ ZP3E-80BM□

100 ZP3E-100UM□ ZP3E-100BM□

125 ZP3E-125UM□ ZP3E-125BM□

Kestävyys

Materiaali Kovuus 
HS

Käyttö-
lämpötila 

[°C]

Öljy 
(bensiini)

Öljy
(bentsoli) Emäkset Hapot Sään-

kestävyys Otsoni Hankaus Vesi
Liuottimet 

(bentseeni, 
tolueeni)

NBR A50/S 0 ... 120 • X ○ ○ X X • • X
Silikonikumi A40/S -30 ... 200 X X ○ X • • X • X
Uretaanikumi A60/S 0 ... 60 • X X X ○ • • X X
Fluorikumi (FKM) A60/S 0 ... 250 • • X • • • ○ • •
• = Soveltuu
○ = Soveltuu osittain (voidaan käyttää, mutta saattaa vaikuttaa materiaaliin)
X = Ei sovellu

Imukuppi vaimentimella

Litteä Palje Litteä (pallonivelellä) Palje (pallonivelellä)

 
Ø 

(mm)
Alipaine-
liitäntä

Kiinnitys-kierre 
(ulkok.)

Vaim. liike 
[mm] Tuotekoodi Tuotekoodi Tuotekoodi Tuotekoodi

32

Rc1/8

M18x1,5

10 ZP3E-T32UM□JB10 ZP3E-T32BM□JB10 ZP3E-TF32UM□JB10 ZP3E-TF32BM□JB10
30 ZP3E-T32UM□JB30 ZP3E-T32BM□JB30 ZP3E-TF32UM□JB30 ZP3E-TF32BM□JB30
50 ZP3E-T32UM□JB50 ZP3E-T32BM□JB50 ZP3E-TF32UM□JB50 ZP3E-TF32BM□JB50

40
10 ZP3E-T40UM□JB10 ZP3E-T40BM□JB10 ZP3E-TF40UM□JB10 ZP3E-TF40BM□JB10
30 ZP3E-T40UM□JB30 ZP3E-T40BM□JB30 ZP3E-TF40UM□JB30 ZP3E-TF40BM□JB30
50 ZP3E-T40UM□JB50 ZP3E-T40BM□JB50 ZP3E-TF40UM□JB50 ZP3E-TF40BM□JB50

50
10 ZP3E-T50UM□JB10 ZP3E-T50BM□JB10 ZP3E-TF50UM□JB10 ZP3E-TF50BM□JB10
30 ZP3E-T50UM□JB30 ZP3E-T50BM□JB30 ZP3E-TF50UM□JB30 ZP3E-TF50BM□JB30
50 ZP3E-T50UM□JB50 ZP3E-T50BM□JB50 ZP3E-TF50UM□JB50 ZP3E-TF50BM□JB50

63

M22x1,5

10 ZP3E-T63UM□JB10 ZP3E-T63BM□JB10 ZP3E-TF63UM□JB10 ZP3E-TF63BM□JB10
30 ZP3E-T63UM□JB30 ZP3E-T63BM□JB30 ZP3E-TF63UM□JB30 ZP3E-TF63BM□JB30
50 ZP3E-T63UM□JB50 ZP3E-T63BM□JB50 ZP3E-TF63UM□JB50 ZP3E-TF63BM□JB50

80
10 ZP3E-T80UM□JB10 ZP3E-T80BM□JB10 ZP3E-TF80UM□JB10 ZP3E-TF80BM□JB10
30 ZP3E-T80UM□JB30 ZP3E-T80BM□JB30 ZP3E-TF80UM□JB30 ZP3E-TF80BM□JB30
50 ZP3E-T80UM□JB50 ZP3E-T80BM□JB50 ZP3E-TF80UM□JB50 ZP3E-TF80BM□JB50

100
10 ZP3E-T100UM□JB10 ZP3E-T100BM□JB10 ZP3E-TF100UM□JB10 ZP3E-TF100BM□JB10
30 ZP3E-T100UM□JB30 ZP3E-T100BM□JB30 ZP3E-TF100UM□JB30 ZP3E-TF100BM□JB30
50 ZP3E-T100UM□JB50 ZP3E-T100BM□JB50 ZP3E-TF100UM□JB50 ZP3E-TF100BM□JB50

125
10 ZP3E-T125UM□JB10 ZP3E-T125BM□JB10 ZP3E-TF125UM□JB10 ZP3E-TF125BM□JB10
30 ZP3E-T125UM□JB30 ZP3E-T125BM□JB30 ZP3E-TF125UM□JB30 ZP3E-TF125BM□JB30
50 ZP3E-T125UM□JB50 ZP3E-T125BM□JB50 ZP3E-TF125UM□JB50 ZP3E-TF125BM□JB50

□ Valitse kupin materiaali N:NBR S: silikoni U: uretaani F: fluorikumi (FKM).                  Kysy varastotuotteet SMC:ltä.   

□ Valitse kupin materiaali N:NBR S: silikoni U: uretaani F: fluorikumi 
(FKM) Kysy varastotuotteet SMC:ltä.
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Imukuppi kalvoille ja ohuille muovipakkauksille
ZP3P

Materiaali Silikonikumi, FDA-hyväksytty

Käyttölämpötila -30 ... 90 °C

Väri Sininen

Kovuus (shore ±5°) A40/S

• FDA:n (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkehallinnon) hyväksymä materiaali
•  Ohut huuli ja rivoitettu alapuoli takaavat parhaan tiiviyden, ts. vuoto vähenee ja nostovoima 

paranee
• Mukautettu tartuntapinta takaa tasaisen nostovoiman ja minimoi muodonmuutoksen

Ø (mm) Tuotekoodi Kiinnitys ja 
alip. liitäntä

20 ZP3P-T20PTSF-AG1
Ulkok. G1/8

25 ZP3P-T25PTSF-AG1
35 ZP3P-T35PTSF-AG2

Ulkok. G1/4
50 ZP3P-T50PTSF-AG2

Kupin Ø 
(mm)

Vaim. liike 
(mm) Tuotekoodi Kiinnitys-

kierre 
 Imukupin 

kierre  Alip. liitäntä

20, 25
10 ZPB2K10-B5 Ulkok.  

M10x1 M5x0,8 Sisäk.  
M5x0,820 ZPB2K20-B5

35, 50
10 ZPB3K10-B01 Ulkok.  

M14x1 M8x1,25 Sisäk. Rc1/8
20 ZPB3K20-B01

Ø (mm) Tuotekoodi Kiinnitys ja 
alip. liitäntä

20 ZP3P-T20PTSF-B5 Sisäk.  
M5x0,825 ZP3P-T25PTSF-B5

35 ZP3P-T35PTSF-B8 Sisäk.  
M8x1,2550 ZP3P-T50PTSF-B8

Ø (mm) Tuotekoodi

20 ZP3P-20PTSF
25 ZP3P-25PTSF
35 ZP3P-35PTSF
50 ZP3P-50PTSF

Imukuppi ulkokierteellä

Erillinen vaimennin, kiinnitys 
imukuppiin sisäkierteellä

Imukuppi sisäkierteellä

Pelkkä imukuppi (varaosa)

katso myös ZP3P-JT,  
paljemallinen imukuppi
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Paljemallinen imukuppi ohuille muovipakkauksille
ZP3P-JT

Materiaali Silikonikumi, FDA-hyväksytty

Käyttölämpötila -30 ... 90 °C

Väri Sininen

Kovuus (shore ±5°) A40/S

Laskosten määrä 5,5

• FDA:n (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkehallinnon) hyväksymä materiaali
•  Ohut huuli ja rivoitettu alapuoli ainutlaatuisella lukituksella vähentävät vuotoa ja lisäävät 

nostovoimaa
• Mukautettu tartuntapinta takaa tasaisen nostovoiman ja minimoi muodonmuutoksen
• Sisäpuolinen johde vakauttaa imukupin

Ø (mm) Tuotekoodi Kiinnitys ja 
alip. liitäntä

20 ZP3P-T20JT5SF-AG01
Ulkok. G1/8

25 ZP3P-T25JT5SF-AG01
32 ZP3P-T32JT5SF-AG02

Ulkok. G1/440 ZP3P-T40JT5SF-AG02
50 ZP3P-T50JT5SF-AG02

Ø (mm) Tuotekoodi Kiinnitys-
kierre 

 Alip. 
liitäntä

20 ZP3P-T20JT5SF-A16-B01 Ulkok.  
M16 x 1

Sisäk. 
Rc1/825 ZP3P-T25JT5SF-A16-B01

32 ZP3P-T32JT5SF-A20-B02
Ulkok.  

M20 x 1
Sisäk. 
Rc1/440 ZP3P-T40JT5SF-A20-B02

50 ZP3P-T50JT5SF-A20-B02

Ø (mm) Tuotekoodi Kiinnitys ja 
alip. liitäntä

20 ZP3P-T20JT5SF-BG01
Sisäk. G1/8

25 ZP3P-T25JT5SF-BG01
32 ZP3P-T32JT5SF-BG02

Sisäk. G1/440 ZP3P-T40JT5SF-BG02
50 ZP3P-T50JT5SF-BG02

Ø (mm) Tuotekoodi

20 ZP3P-20JT5SF-WG
25 ZP3P-25JT5SF-WG
32 ZP3P-32JT5SF-WG
40 ZP3P-40JT5SF-WG
50 ZP3P-50JT5SF-WG

Imukuppi ulkokierteellä Imukuppi sisäkierteellä

Pelkkä imukuppi (varaosa)Imukuppi levykiinnitykseen
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Kosketukseton tarttuja
XT661

Sykloni Matalaprofiilinen
sykloni

Bernoulli

Väliaine Ilma

Työpaine Ks. taulukko alla.

Koestuspaine 0,75 MPa

Käyttölämpötila
-5 ... 60 °C  
-5 ... 40 °C (X260/X322)

Liitäntä Ks. taulukko alla.

• Työkappaleen maks. imuetäisyys: 10 mm 
• Rasvaton 
• Kosketukseton nosto
• Ei kulumisongelmia nopealla käsittelytahdilla/lajittelussa
• Nostaa myös rei'itettyjä kappaleita
• Huoltovapaa

Tyyppi Tuotekoodi Ulkohalkaisija [mm] Ilmaliitäntä Työpaine Nostovoima, 
0,4 MPa

Sykloni

XT661-2A-R •
ø20

M5

0,01 - 0,5 MPa

4,4 N
XT661-2A-L • 4,4 N
XT661-4A-R •

ø40
13 N

XT661-4A-L • 13 N
XT661-6A-R •

ø60
22 N

XT661-6A-L • 22 N
XT661-8A-R

ø80
Rc1/8

27 N
XT661-8A-L 27 N
XT661-10A-R

ø100
44 N

XT661-10A-L 44 N

Matalaprofiilinen 
sykloni

XT661-2A-R-X260
ø20

Putkiliitäntä Ø1,6 0,01 - 0,5 MPa

1,4 N
XT661-2A-L-X260 1,4 N
XT661-3A-L-X260

ø25
2,0 N

XT661-3A-R-X260 2,0 N

Bernoulli

XT661-4C-X321 ø39
M5

0,01 - 0,4 MPa

2,2 N
XT661-6C-X321 ø59 4,1 N
XT661-8C-X321 ø79 5,1 N
XT661-10C-X321 ø99

Rc1/8
7,9 N

XT661-120E-X322 ø120 17 N
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Ilmansäästöventtiili alipaineelle, ulkokierre imukupin puolella

Tuotekoodi Kierrekoko Virtaama 
(NL/min)

No.0.8

No.0.8

Ulkokierre 
imukupin 
puolella

ZP2V-A5-03 • M5 3
ZP2V-A5-05 • M5 5
ZP2V-A5-07 • M5 7
ZP2V-A8-05 • M8 5
ZP2V-A8-07 • M8 7
ZP2V-AG1-05 • G1/8” 5
ZP2V-AG1-07 • G1/8” 7
ZP2V-AG1-10 • G1/8” 10

Ilmansäästöventtiili alipaineelle, sisäkierre imukupin puolella

Tuotekoodi Kierrekoko Virtaama 
(NL/min)

No.0.8

No.0.8

Sisäkierre 
imukupin 
puolella

ZP2V-B5-03 • M5 3
ZP2V-B5-05 • M5 5
ZP2V-B5-07 • M5 7
ZP2V-B6-03 • M6 3
ZP2V-B6-05 • M6 5
ZP2V-B6-07 • M6 8
ZP2V-BG1-05 • G1/8” 5
ZP2V-BG1-07 • G1/8” 7
ZP2V-BG1-10 • G1/8” 10

Ilmansäästöventtiili alipaineelle
ZP2V

Kompakti sylinteri alipainesovelluksiin
ZCDUKC

Tuotekoodi Männän 
Ø [mm]

Vakioiskun- 
pituudet [mm]

Männän-
varren 
kierre

Liitäntä-
koko

ZCDUKC10-□D • 10 5, 10, 15, 20, 25, 30 M4 x 0,7

M5
ZCDUKC16-□D • 16 5, 10, 15, 20, 25, 30 M5x0,8
ZCDUKC20-□D • 20 5,10,15,20,25,30,40,50 M6x1
ZCDUKC25-□D • 25 5,10,15,20,25,30,40,50 M8x1,25
ZCDUKC32-□D • 32 5,10,15,20,25,30,40,50 M10x1,25 G1/8
□: Iskunpituus

Kierrekoko M5, M6 M8, G1/8” 

Ohivirtauksen suutinkoko 0,3 mm 0,5 mm 0,7 mm 0,5 mm 0,7 mm 1,0 mm 

Työpaine 0 ... 0,7 MPa (0 ... 7 bar)

Alipaine 0 ... -100 kPa

Käyttölämpötila 5 ... 60 °C

Virtaama Ks. taulukko alla

• Estää alipainetason laskemisen vaikka työkappale puuttuu

Väliaine Paineilma, voideltu tai voitelematon

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Työpaine (min/maks.) 0,05 ... 1 MPa (0,5 ... 10 bar)

Männän nopeus 50 - 500 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus

Liitäntäkoko Ks. taulukko alla.

•  Alipaine voidaan johtaa männänvarren läpi, jolloin asennus helpottuu, ulkoista alipaineputkea 
ei tarvita ja putkiliitännän kuluminen vältetään

• Pyörimätön männänvarsi vakiona

Tunnistimet

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-M9PWL • Puolijohde, PNP (3 johdinta), 3 m 
kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde, PNP (3 johdinta), M8-
liitin 0,5 m koiras

D-M9PWSDPC • Puolijohde, PNP (3 johdinta), M12-
liitin 0,5 m koiras A-koodi

• Energiatehokas
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Tyyppi IRV10 IRV20

Väliaine Ilma

Käyttölämpötila 5 ... 60 °C

Virtaama 140 NL/min 240 NL/min

• Vakioliitännät tai liitännät yhdellä sivulla
• Liitännät ja painemittari pikakiinnityksellä
• Sisältää integroidun painekytkimen

Paineensäädin alipaineelle
IRV10/20

Tuotekoodi Painealue Putken ulko-Ø 
[mm] Käyttölämpötila Liitäntä

IRV10-C06 •

-100 ...  
-1,3 kPa

6

-5 ... 60 °C

Vakioliitännät
IRV10-C08 • 8
IRV20-C06 • 6
IRV20-C08 • 8
IRV20-C10 • 10
IRV10A-C06 • 6

Liitännät yhdel-
lä sivulla

IRV10A-C08 • 8
IRV20A-C06 • 6
IRV20A-C08 • 8
IRV20A-C10 • 10

Tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi Sopii malleihin
P601010-17 • Kiinnike paneeliasennukseen IRV10(A)
P601010-14 • Pohjakiinnike IRV10(A)
P601010-12 • Painemittari IRV10(A)
P601010-13-2 Digitaalinen painekytkin, PNP 1 lähtö IRV10(A) / IRV20(A)
P601010-13-4 Digitaalinen painekytkin, PNP 2 lähtöä IRV10(A) / IRV20(A)
P601020-17 • Kiinnike paneeliasennukseen IRV20(A)
P601020-14 • Pohjakiinnike IRV20(A)
P601020-12 • Painemittari IRV20(A)
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Elektroninen paineensäädin alipaineelle
ITV0090/2090

Tuotekoodi Ohjaussignaali Lähtösignaali Käyttöjännite Kierre Painealue Virtaama
[NL/min]

ITV2090-01F2N5
4 - 20mA/DC

Analoginen 1 - 5 
VDC

24 V DC

G1/4 -1,3 ... -80 kPa 130
ITV2090-03F2N5 • PNP, 30 mA

ITV2090-31F2N5 •
0 - 10 VDC

Analoginen 1 - 5 
VDC

ITV2090-33F2N5 • PNP, 30 mA

ITV0090-0N 4 - 20mA/DC Analoginen
1 - 5 VDC Pistoliittimet ø4 -1 ... -100 kPa 2

ITV0090-3N • 0 - 10 VDC

Väliaine Ilma/alipaine

Käyttölämpötila 0 ... 50 °C

Syöttöjännite 24 V DC

• Alipaineen portaaton säätö
• Integroitu alipainekytkin, digitaalinen tai analoginen signaali
• Sisältää näytön (ITV2090)
• Kenttäväyläversio saatavana kysyttäessä

Tarvikkeet

Tuotekoodi Rakenne Sopii malliin
P398020-500-3 • Suora liitin, M12, 3 m ITV2090-0
P398020-501-3 • Kulmaliitin, M12, 3 m ITV2090-3
M8-4DSX3MG4 • Suora liitin, M8, 2 m ITV0090-0
P398000-501-2 Kulmaliitin, M8, 2 m ITV0090-3

Kiinnikkeet

Tuotekoodi Tyyppi Sopii malliin
KT-ITV-F2 • Jalkakiinnike

ITV2090
KT-ITV-L2 • Seinäkiinnike
P39800022 • Jalkakiinnike

ITV0090
P39800023 • Seinäkiinnike

ITV2090ITV0090
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Puhallussuutin virtauksenvahvistuksella
ZH-X185

Väliaine Ilma

Työpaine 0 ... 0,7 MPa (0 ... 7 bar)

Tiheys Ks. taulukko alla

•  Energiatehokas – puhallusvirtaama on 4 kertaa syöttövirtaama, alipainevirtaama 3 kertaa 
syöttövirtaama

• Täysin ilmatoiminen – ei vaadi sähkönsyöttöä

Tuotekoodi
Kanavan 
halkaisija 

[mm]

P-kanavan 
liitäntäkierre, 

Rc

Imuvirtaama 
0,5 Mpa 
paineella 
[NL/min]

Alipaine  
5 bar syöttö-

paineella [kPa]

Puhallusvirtaama 
0,5 MPa syöttö-
paineella [NL/

min]

Ilmankulutus  
0,5 Mpa 

syöttöpaineella 
[NL/min]

Paino [g]

ZH10-B-X185 • 13 1/8” 520

-6

700 180 110
ZH20-B-X185 • 21,6

1/4”
1200 1600 400 430

ZH30-B-X185 • 30 2300 3000 700 970
ZH40-B-X185 • 42 3/8” 3400 4700 1300 2000
Kiinnike sisältyy toimitukseen

Alipaineen ja vapautusilman ohjausventtiili
SY3000/5000

Tuotekoodi Sopii pohjalaattaan Liitäntä
SY3A0R-5U1 • SS5Y3-10, SS5Y3-11, SS5Y3-50R sivulta/alta 
SY3A3R-5U1-C6 SS5Y3-12 päältä
SY5A0R-5U1 • SS5Y5-10, SS5Y5-11, SS5Y5-50R sivulta/alta 
SY5A3R-5U1-C8 SS5Y5-12 päältä

Edellä mainittu koskee vain venttiilejä. Lisäksi tarvitaan pohjalaatta ulkoisella ohjausilmasyötöl-
lä, ks. SY3000/5000/7000.

Väliaine Ilma

Työpaine -0,1 ... 0,7 MPa (1 ... 7 bar)

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C

Jännite 24 VDC ±10 %

•  Yhdistetään ulkoiseen ejektoriin tai alipainepumppuun alipaineen muodostamista varten ja 
paineilmaan vapautusilmaa varten

• Alipainetta on mahdollista ohjata kenttäväylän kautta
• Ilmansäästöventtiili vapautusilmalle
• Voidaan yhdistää samaan pohjalaattaan muiden pneumaatiikkaventtiilien kanssa

Kela a

1(P)
Vapautuspaine

Kela b

3(EB)
Alipaine 

X

2(B) 
Imukuppi
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Sähköiset toimilaitteet

Ohjausyksiköt

 Sähköiset toimilaitteet

Ohjelmoitava ohjain, maks. 4 akselia ja  
2048 paikoituspistettä - JXC 83 ..................................

Sähköinen lineaariyksikkö, jäykkärakenteinen ...........
LEJ

Sähköinen tarttuja ........................................................
LEH

Sähköinen lineaariyksikkö............................................
LEF Ohjain pulssitulolla - LECPA........................................

Askelmoottorin ohjain - LECP1 ...................................

Sähköinen lineaariyksikkö, matala rakenne ................
LEM Ohjelmoitava ohjain,  

maks. 64 paikoituspistettä - JXC61 ............................

Ohjain (iskunpit. tunnistuksella) - LECP2 ...................

Sähköinen lineaariyksikkö ...........................................
LEL

Sähköinen lineaariyksikkö............................................
LEY

Sähköinen lineaariyksikkö............................................
LEYG

Sähköinen luistipöytä, kompakti rakenne ...................
LES

Sähköinen miniatyyritoimilaite ....................................
LEP

Sähköinen kääntöpöytä ...............................................
LER

Sähköinen luistipöytä, tukeva rakenne .......................
LESH

Ohjain AC-servom. toimilaitteille - LECS ...................

LE-sarjan lisävarusteet ................................................

LE-sarjan varaosat .......................................................

Sähköiset lineaariyksiköt ilman moottoria ..................
Moottorittomat toimilaitteet 

Sähkötoiminen sylinteri................................................
LZ

LZ-sarjan sähkötoimisen sylinterin ohjain ..................
LC3F

Kenttäväylä- ja IO-Link-ohjain -  
JXCP1/91/E1/D1/L1 .......................................................

Sähköinen luistipöytä, erittäin tarkka ..........................
LESYH
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LEHZ

LEHS

LEHF

LES

LEF

LEY

Järjestelmän kokoonpano

PLC  
(Ei saatavana 
SMC:ltä)

Kaapeli 
sähköiseen 
toimilaitteeseen

Ohjausyksikkö 
JXC61

Ohjelmointilaite  
(Sis. 3 m kaapelin)  
Tuotekoodi: LEC-T1-3EGS

Varusteet
(Myydään erikseen)

PC-ohjelma 
(Sis. USB-tiedonsiirtokaapelin 
PC:hen) Tuotekoodi: JXC-W2A-C

I/O-kaapeli PLC:hen

PC

24 VDC 
teholähde
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Sähköinen lineaariyksikkö, jäykkärakenteinen
LEJ

Vetotapa Hammashihna (LEJB) Kuularuuvi (LEJS)

Paikoitustarkkuus ±0,04 mm (LEJB) ±0,02 mm (LEJS)

Moottori AC-servomoottori 

Pulssianturi Absoluuttinen

Nimellisjännite 230 VAC

Käyttölämpötila 5 ... 40 °C

• Matala rakenne / matala painopiste 
• Kevyt
• Hyvä tarkkuus ja jäykkä rakenne kahden rinnakkaisen lineaarijohteen ansiosta
• AC-servomoottorikäyttö

Sarja LEJS kuularuuvikäytöllä
• Maks. työkuorma: 400 kg
• Paikoitustarkkuus ±0,02 mm
• Maks. kiihtyvyys/hidastuvuus: 20 000 mm/s2

• Saatavana myös ilman moottoria, yhteensopiva useiden valmistajien AC-servomoottorien kanssa 
(kysy SMC:ltä)

Sarja LEJB hihnakäytöllä
• Maks. iskunpituus: 3 000 mm
• Maks. nopeus: 3 000 mm/s
• Maks. kiihtyvyys/hidastuvuus: 20 000 mm/s2

Sarja LEJS-M kuularuuvikäytöllä ja kuularuuvin lisätuki
• Maksiminopeus mahdollinen iskunpituudesta riippumatta
• Maks. työkuorma 85 kg
• Paikoitustarkkuus ±0,01 mm 
• Saatavana myös ilman moottoria, yhteensopiva useiden valmistajien AC-servomoottorien kanssa 
(kysy SMC:ltä)

LEJS63-M

Sarja Koko Iskunpituus
Maks. työkuorma [kg]

Nopeus [mm/s]
Ruuvin nousu 

[mm]
Ohjainsarja

Vaakasuora Pystysuora

LEJS

40 200 - 1 200

15 3 maks. 1 800 24

LECSA
LECSB
LECSS
LECSC

LECSN-T

30 5 maks. 1 200 16

55 10 maks. 600 8

63 300 - 1 500

30 6 maks. 1 800 30

45 10 maks. 1 200 20

85 20 maks. 600 10

100 200 - 1500

60 14 maks. 2 300 50

150 29 maks.1 250 25

400 80 maks. 500 10

LEJB
40 200 - 2 000 20 (10*) — maks. 2 000 27

63 300 - 3 000 30 — maks. 3 000 42

*Iskunpituuden ylittäessä 1000 mm.
1) LEJS40: Nopeusarvot ovat voimassa maks. 500 mm  
    iskunpituuteen asti, pidemmillä iskunpituuksilla maks. nopeus   
    pienenee. 
2) LEJS63: Nopeusarvot ovat voimassa maks. 700 mm  
    iskunpituuteen asti, pidemmillä iskunpituuksilla maks. nopeus 
    pienenee.

Ilman kuularuuvin tukea

Sisäisellä 
kuularuuvin tuella
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Tilausohje, LEJS

LEJS H 40 S2 A - 500 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Huomaa! Kysy suurempia kokoja SMC:ltä 

Sarja Koko Iskunpituus
Maks. työkuorma [kg]

Nopeus [mm/s]
Ruuvin nousu 

[mm]
Ohjainsarja

Vaakasuora Pystysuora

LEJS-M 63 790 - 1 790

30 6 1800 30 LECSA  
LECSB  
LECSS  
LECSC  

LECSN-T

45 10 1200 20

85 20 600 10

(1) Tarkkuus

 Vakio

H Suuri tarkkuus

(2) Koko

40

63

100

(3) Moottorityyppi

Tyyppi Koko Ohjain

S2 AC-servo, inkrem. pulssianturi 100 W 40 LECSA�-S1

S3 AC-servo, inkrem. pulssianturi 200 W 63 LECSA�-S3

T6 AC-servo, absol. pulssianturi 100 W 40
LECSS2-T5
LECSN-T

T7 AC-servo, absol. pulssianturi 200 W 63
LECSS2-T7
LECSN-T

T9 AC-servo, absol. pulssianturi 750 W 100 LECSB2-T9

(4) Ruuvinousu (mm)

LEJS40 LEJS63 LEJS100

H 24 30 50

A 16 20 25

B 8 10 10

(5) Iskunpituus (mm)

Malli Iskunpituus

LEJS40
200, 300, 400, 500, 600, 700, 
800, 900, 1000, 1100, 1200

LEJS63
300, 400, 500, 600, 700, 800, 
900, 1000, 1100, 1200, 1500

LEJS100
200, 300, 400, 500, 600, 800, 
1000, 1200, 1500

(6) Moottorivalinnat

 Ei valintaa

B Jarru

(7) Moottorin/pulssianturin kaapeli

S Vakio  

R Robottikaapeli

(8) Moottorin/pulssianturin kaapeli 

 Ilman kaapelia

2 2 m

5 5 m

A 10 m

(10) IO-kaapeli

Ilman kaapelia

H Pelkkä IO-liitin

1 1,5m kaapeli, liitin toisessa päässä

(9) Ohjaimen tyyppi

Jännite

Nil Ilman ohjainta -

A2 LECSA2-S� 200 ... 230

S2 LECSA1-T� 200 ... 240

92 LECSN-T�-9 200 ... 240 Ethernet/IP

E2 LECSN-T�-E 200 ... 240 EtherCAT

P2 LECSN-T�-P 200 ... 240 ProfiNet
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Tilausohje, LEJB

LEJB 40 S2 T - 500 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(3) Nousu (mm)

LEJB40 LEJB63

T 27 42

(4) Iskunpituus (mm)

Malli Iskunpituus

LEJB40
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 
900, 1000, 1200, 1500, 2000

LEJB63
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 
1000, 1200, 1500, 2000, 3000

(2) Moottorityyppi

Tyyppi Koko Ohjain

S2 AC-servo, inkrem. pulssianturi 100 W 40 LECSA�-S1

S3 AC-servo, inkrem. pulssianturi 200 W 63 LECSA�-S3

T6 AC-servo, absol. pulssianturi 100 W 40
LECSS2-T5 
LECSN-T

T7 AC-servo, absol. pulssianturi 200 W 63
LECSS2-T7 
LECSN-T

(1) Koko

40

63

(6) Moottorin/pulssianturin kaapeli

S Vakio  

R Robotiikaapeli

(7) Moottorin/pulssianturin kaapeli 

 Ilman kaapelia

2 2 m

5 5 m

A 10 m

(5) Moottorivalinnat

 Ei valintaa

B Jarru

(8) Ohjaimen tyyppi

Jännite

Nil Ilman ohjainta -

A2 LECSA2-S� 200 ... 230

S2 LECSA1-T� 200 ... 240

92 LECSN-T�-9 200 ... 240 Ethernet/IP

E2 LECSN-T�-E 200 ... 240 EtherCAT

P2 LECSN-T�-P 200 ... 240 ProfiNet

(9) IO-kaapeli

Ilman kaapelia

H Pelkkä IO-liitin

1 1,5m kaapeli, liitin toisessa päässä



8  Sähköiset toimilaitteet

Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi

S
ähkö

iset to
im

ilaitteet

498

Kysy askelmoottorilla ja absoluuttisella pulssianturilla varustettuja vaihtoehtoja SMC:ltä.

Vetotapa Erittely Sarja Iskunpituus

Työkuorma [kg]

Nopeus [mm/s]
Ruuvin 

nousu [mm]
Paikoitus-

tarkkuus [mm]
 Ohjainsarja

Vaakasuora Pystysuora

Kuula-
ruuvi-
käyttö

Askel-
moottori 
(servo/24 

VDC)

LEFS16 50 - 500
14 (9)* 2 10-700 (10-500)* 10

±0,02

JXC61                 
LECP1       
LECPA     

JXC83 JXC 
kenttäväylä

15 (10)* 4 5-360 (5-250)* 5

LEFS25 50 - 800

12 (10)* 0,5 20-1100 (20-1000)* 20

25 (20)* 7,5 12-750 (12-500)* 12

30 (20)* 15 6-400 (6-250)* 6

LEFS32 50 - 1 000

20 (15)* 4 24 - 1 200 24

45 (40)* 10 16-800 (16-500)* 16

50 (45)* 20 8-520 (8-250)* 8

LEFS40 150 - 1 200

25 (20)* 2 30-1 200 (30-500)* 30

55 (50)* 2 20-1 000 (20-500)* 20

65 (60)* 23 10-300 (10-250) 10

Servo-
moottori  
(24 VDC)

LEFS16A 50 - 500
7 2 1 - 500 10

LECA6

10 4 1 - 250 5

LEFS25A 50 - 800

5 1 2 - 800 20

11 2,5 2 - 500 12

18 5 1 - 250 6

AC-servo-
moottori 

(100/200/ 
400 W)

LEFS25S 50 - 800

10 4 Maks. 1 500 20

LECSA 
LECSB 
LECSS 
LECSC    

LECSN-T

20 8 Maks. 900 12

20 15 Maks. 450 6

LEFS32S 50 - 1 000

30 5 Maks. 1 500 24

40 10 Maks. 1 000 16

45 20 Maks. 500 8

LEFS40S 150 - 1 200

30 7 Maks. 1 500 30

50 15 Maks. 1 000 20

60 30 Maks. 500 10

Hihna-
käyttö

Askel-
moottori 
(servo/24 

VDC)

LEFB16 300 - 1 000 1

—

48 - 1 100

48

±0,08

JXC61 LECP1 
LECPA, JXC83 
JXC kenttäväylä

LEFB25
300 - 2 000

10 (5)* 48 - 1 400

LEFB32 19 (14)* 48 - 1 500

Servo-
moottori  
(24 VDC)

LEFB16A 300 - 1 000 1
— 5 - 2 000 48 LECA6

LEFB25A 300 - 2 000 2

AC-servo-
moottori 

(100/200/ 
400 W)

LEFB25S 300 - 2 000 5

— Maks. 2 000 54 ±0,06
LECSA, LECSB 
LECSS, LECSC 

LECSN-T
LEFB32S 300 - 2 500 15

LEFB40’S 300 - 3 000 25

*() Voimassa LECPA- tai JXC83/93-ohjainta käytettäessä.

Sähköinen lineaariyksikkö
LEF

Vetotapa Hihnakäyttö (LEFB), kuularuuvikäyttö (LEFS)

Paikoitustarkkuus ±0,08 mm (LEFB) ±0,02 mm (LEFS)

Moottori Askelmoottori, DC-servo ja AC-servo

Pulssianturi Inkrementtianturi, absoluuttianturi 

Nimellisjännite 24 VDC, 230 VAC

Käyttölämpötila 5 ... 40 °C

Sähköinen lineaariyksikkö, joka soveltuu kaikenlaisiin siirtotehtäviin
• Kaksi vetotapaa: hihnakäyttö (LEFB), kuularuuvikäyttö (LEFS)
• Moottorin asennusasento valittavissa
• Kolme moottorivaihtoehtoa: askelmoottori, DC-servomoottori ja AC-servomoottori
• Moottorin jarrumekanismi lisävarusteena
• Integroitu lineaarijohde
• Saatavana myös ilman moottoria, yhteensopiva useiden valmistajien moottoreiden kanssa (kysy 
SMC:ltä)

Kuularuuvikäyttö

Hihnakäyttö
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(1) Tarkkuus

 Vakio

H Suuri tarkkuus

(2) Koko

16

25

32

40

(3) Moottorin asennusasento

 Inline

R Rinnakkainen oikealla

L Rinnakkainen vasemmalla

(4) Pulssianturi

 Inkrementtianturi

E Absoluuttianturi (huom. ei kokoon 16)

(5) Ruuvin nousu (mm)

LEFS16 LEFS25 LEFS32 LEFS40

H 20 24 30

A 10 12 16 20

B 5 6 8 10

(6) Iskunpituus (mm)

Malli Iskunpituus

LEFS16
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 
450, 500

LEFS25
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 
500, 550, 600, 650, 700, 750, 800

LEFS32
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 
500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 
900, 950, 1000

LEFS40
150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 
550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 
950, 1000, 1100, 1200

(7) Moottorivalinnat

 Ei valintaa

B Jarru

(8) Valmius tunnistimelle

Ei  

C Kyllä

Huomaa! Maksiminopeutta ei saa käyttää 
maksimikuormalla. Katso laskentataululot 
erillisestä tuoteluettelosta tai SMC:n ohjelmasta

Tilausohje, LEFS 24 VDC

LEFS H 25 R E B - 200 - C N K - R1 CD18T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(12) Ohjain

1N1D NPN Ohjaimesta ohjelmoitava

1P1D PNP Ohjaimesta ohjelmoitava

AN1D NPN Pulssijono-ohjaus

AP1D PNP Pulssijono-ohjaus

C5181 NPN IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C6181 PNP IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C918 Ethernet/IP

CE18 EtherCAT

CP18 Profinet

CL18 IO-Link

CD18S DeviceNet, suoraliitin

CD18T DeviceNet, T-liitin

CM18S CC-Link, suoraliitin

CM18T CC-Link, T-liitin

(9) Pölysuojanauha

 Rasvattu liukupinta

N Rulla, ei rasvaa

(10) Kohdistustapin reiät

 Yksi moottorin päässä

K Kaksi

(11) Moottorin/pulssianturin kaapeli

Pituus

Ei kaapelia

Kiinteään 
asennukseen

S1 1,5

S3 3

S5 5

R1 1,5

Robottikaapeli

R3 3

R5 5

R8 8

RA 10

RB 15

RC 20
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Tilausohje, LEFS AC-servo

LEFS H 32 R S3 B - 200 C N K - S 2 A2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

(1) Tarkkuus

 Vakio

H Suuri tarkkuus

(2) Koko

25

32

40

(3) Moottorin asento

 Inline

R Rinnakkainen oikealla

L Rinnakkainen vasemmalla

(4) Moottorityyppi

Tyyppi Koko

S2 AC-servo, inkrem. pulssianturi 100 W 25

S3 AC-servo, inkrem. pulssianturi 200 W 32

S4 AC-servo, inkrem. pulssianturi 400 W 40

T6 AC-servo, absol. pulssianturi 100 W 25

T7 AC-servo, absol. pulssianturi 200 W 32

T8 AC-servo, absol. pulssianturi 400 W 40

Huomaa! Maksiminopeutta ei saa käyttää 
maksimikuormalla. Katso laskentataululot 
erillisestä tuoteluettelosta tai SMC:n ohjelmasta

(10) Kohdistustapin reiät

 Yksi moottorin päässä

K Kaksi

(11) Moottorin/pulssianturin kaapeli

S Vakio

R Robottikaapeli  

(12) Moottorin/pulssianturin kaapeli 

 Ilman kaapelia

2 2 m

5 5 m

A 10 m

(6) Iskunpituus (mm)

Malli Iskunpituus

LEFS25
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 
500, 550, 600, 650, 700, 750, 800

LEFS32
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 
500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 
900, 950, 1000

LEFS40
150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 
550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 
950, 1000, 1100, 1200

(7) Moottorivalinnat

 Ei valintaa

B Jarru

(8) Valmius tunnistimelle

Ei  

C Kyllä

(9) Pölysuojanauha 

 Rasvattu liukupinta

N Rulla, ei rasvaa

(5) Ruuvin nousu (mm)

LEFS25 LEFS32 LEFS40

H 20 24 30

A 12 16 20

B 6 8 10

(14) IO-kaapeli

Ilman kaapelia

H Pelkkä IO-liitin

1 1,5 m kaapeli, liitin toisessa päässä

(13) Ohjaimen tyyppi

Jännite

Nil Ilman ohjainta -

A2 LECSA2-S� 200 ... 230

S2 LECSA1-T� 200 ... 240

92 LECSN-T�-9 200 ... 240 Ethernet/IP

E2 LECSN-T�-E 200 ... 240 EtherCAT

P2 LECSN-T�-P 200 ... 240 ProfiNet
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(4) Iskunpituus (mm)

Malli Iskunpituus

LEFB16 300, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

LEFB25
300, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 
1500, 1800, 2000

LEFB32

(5) Moottorivalinnat

 Ei valintaa

B Jarru

(6) Valmius tunnistimelle

Ei  

C Kyllä

Huomaa! Maksiminopeutta ei saa käyttää 
maksimikuormalla. Katso laskentataululot 
erillisestä tuoteluettelosta tai SMC:n ohjelmasta

Tilausohje, LEFB 24 VDC

LEFB 16 T - 500 C N K - R1 CL18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(3) Hihnan nousu

T 48 mm

(8) Kohdistustapin reiät

 Yksi moottorin päässä

K Kaksi

(7) Pölysuojanauha

 Rasvattu liukupinta

N Rulla, ei rasvaa

(9) Moottorin/pulssianturin kaapeli

Pituus

Ei kaapelia

Kiinteään 
asennukseen

S1 1,5

S3 3

S5 5

R1 1,5

Robottikaapeli

R3 3

R5 5

R8 8

RA 10

RB 15

RC 20

(10) Ohjain

1N1D NPN Ohjaimesta ohjelmoitava

1P1D PNP Ohjaimesta ohjelmoitava

AN1D NPN Pulssijono-ohjaus

AP1D PNP Pulssijono-ohjaus

C5181 NPN IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C6181 PNP IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C918 Ethernet/IP

CE18 EtherCAT

CP18 Profinet

CL18 IO-Link

CD18S DeviceNet, suoraliitin

CD18T DeviceNet, T-liitin

CM18S CC-Link, suoraliitin

CM18T CC-Link, T-liitin

(1) Koko

16

25

32

(2) Pulssianturi

 Inkrementtianturi

E Absoluuttianturi (huom. ei kokoon 16)
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(1) Koko

16

25

32

40

Tilausohje, LEFB AC-servo

LEFB 40 S4 S - 300 C K - S 2 A1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LEF:n varusteet
Ulkoinen lineaarijohde - LEFG

LEFG - -

1 2 3

(4) Hihnan nousu (mm)

S 45

(1) Koko

25

32

40

(2) Moottorin asennusasento

 Yläpuolella

U Alapuolella

(3) Moottorityyppi

Tyyppi Koko

S2 AC-servo, inkrem. pulssianturi 100 W 25

S3 AC-servo, inkrem. pulssianturi 200 W 32

S4 AC-servo, inkrem. pulssianturi 400 W 40

T6 AC-servo, absol. pulssianturi 100 W 25

T7 AC-servo, absol. pulssianturi 200 W 32

T8 AC-servo, absol. pulssianturi 400 W 40

(6) Moottorivalinnat

 Ei valintaa

B Jarru

(5) Iskunpituus (mm)

Malli Iskunpituus

LEFB25
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 
1200, 1500, 2000

LEFB32
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 
1200, 1500, 2000, 2500

LEFB40
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 
1200, 1500, 2000, 2500, 3000

(7) Valmius tunnistimelle

Ei  

C Kyllä

(8) Kohdistustapin reiät

 Yksi moottorin päässä

K Kaksi

(9) Moottorin/pulssianturin kaapeli

S Vakio

R Robottikaapeli  

(10) Moottorin/pulssianturin kaapeli 

 Ilman kaapelia

2 2 m

5 5 m

A 10 m

(12) IO-kaapeli

Ilman kaapelia

H Pelkkä IO-liitin

1 1,5 m kaapeli, liitin toisessa päässä

(3) Iskunpituus

Malli Iskunpituus

LEFG16-40

50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 
450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 
850, 900, 950, 1000, 1100, 1200, 1300, 
1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 
2500, 3000 

Valitse sama iskunpituus kuin moottorilla varustetussa lineaa-
riyksikössä.

(2) Tyyppi

S Askelmoottorille ja AC-servolle (ruuvi) 

BT Askelmoottorille (hihnakäyttö)

BS AC-servomoottorille (hihnakäyttö)

(11) Ohjaimen tyyppi

Jännite

Nil Ilman ohjainta -

A2 LECSA2-S� 200 ... 230

S2 LECSA1-T� 200 ... 240

92 LECSN-T�-9 200 ... 240 Ethernet/IP

E2 LECSN-T�-E 200 ... 240 EtherCAT

P2 LECSN-T�-P 200 ... 240 ProfiNet
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Sähköinen lineaariyksikkö, matala rakenne
LEM

Sarja Koko Iskunpituus [mm]
Pöydän korkeus 

[mm]
Nopeus [mm/s]

Työkuorma
(vaakasuora) [kg]

Ohjainsarja

LEMB
25

2000

40

48-1 000

6 (10)

LECP1 
LECP2 
JXC61

JXC kenttäväylä

32 11 (20)

LEMC
25 28 10

32 37 20

LEMH
25 1000 28

48-2 000

10

32 1500 37 20

LEMHT
25 1000 28 10

32 1500 37 20

( )= käytettäessä ulkoista johdetta, jonka kitkakerroin on pienempi kuin 0,1

LEMB

LEMC

LEMH

LEMHT

Vetotapa Hihnakäyttö 

Paikoitustarkkuus ±0,08 mm

Moottori Askelmoottori

Pulssianturi Inkrementti

Nimellisjännite 24 V DC

Käyttölämpötila 5 ... 40 °C

LEMB
Perusmalli
• Kevyen kuorman siirtoon
•  Yhdistettävissä ulkoisen 

johteen kanssa
• Pitkä isku

LEMC
Johdekisko
• Työkappaleen suora kiinnitys
• Pitkä isku

LEMH
Yksi kuulajohde
• Työkappaleen suora kiinnitys
•  Parempi vääntömomentin 

kesto kuin LEMC:llä
• Nopea siirtoliike

LEMHT
Kaksi rinnakkaista kuulajohdetta
• Työkappaleen suora kiinnitys
•  Parempi vääntömomentin 

kesto kuin LEMH:llä
• Nopea siirtoliike
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(1) Koko

25

32

(2) Moottorin asennusasento

 Moottori ylhäällä

U Moottori alhaalla

Tilausohje, LEMB

LEMB 25 T - 500 - R 1 CL18

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(4) Iskunpituus (mm)

Malli Iskunpituus

LEMB25
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 
500, 550, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 
1500, 2000

LEMB32

(5) Moottorivalinnat

 Ei valintaa

B Jarru

(6) Iskunpituuden säätö

 Ei ole

M Vain moottorin puolella

E Vain päädyn puolella

W Molemmilla puolilla

(7) Moottorin/pulssianturin kaapeli

R Robottikaapeli  

Huomaa! Maksiminopeutta ei saa käyttää 
maksimikuormalla. Katso laskentataululot 
erillisestä tuoteluettelosta tai SMC:n ohjelmasta

(9) Ohjain

1N1D NPN Ohjaimesta ohjelmoitava

1P1D PNP Ohjaimesta ohjelmoitava

AN1D NPN Pulssijono-ohjaus

AP1D PNP Pulssijono-ohjaus

C5181 NPN IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C6181 PNP IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C918 Ethernet/IP

CE18 EtherCAT

CP18 Profinet

CL18 IO-Link

CD18S DeviceNet, suoraliitin

CD18T DeviceNet, T-liitin

CM18S CC-Link, suoraliitin

CM18T CC-Link, T-liitin

(3) Hihnan nousu

T 48 mm

(8) Moottorin/pulssianturin kaapeli 

 Ilman kaapelia

1 1,5 m

3 3 m

5 5 m

8 8 m

A 10 m

B 15 m

C 20 m
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Tilausohje, LEMC

LEMC 25 T - 500 - R 1 CL18

1 2 3 4 5 6 7 8

(4) Iskunpituus (mm)

Malli Iskunpituus

LEMC25
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 
500, 550, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 
1500, 2000

LEMC32

(5) Moottorivalinnat

 Ei valintaa

B Jarru

(6) Moottorin/pulssianturin kaapeli

R Robottikaapeli  

(7) Moottorin/pulssianturin kaapeli 

 Ilman kaapelia

1 1,5 m

3 3 m

5 5 m

8 8 m

A 10 m

B 15 m

C 20 m

Huomaa! Maksiminopeutta ei saa käyttää 
maksimikuormalla. Katso laskentataululot 
erillisestä tuoteluettelosta tai SMC:n ohjelmasta

(8) Ohjain

1N1D NPN Ohjaimesta ohjelmoitava

1P1D PNP Ohjaimesta ohjelmoitava

AN1D NPN Pulssijono-ohjaus

AP1D PNP Pulssijono-ohjaus

C5181 NPN IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C6181 PNP IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C918 Ethernet/IP

CE18 EtherCAT

CP18 Profinet

CL18 IO-Link

CD18S DeviceNet, suoraliitin

CD18T DeviceNet, T-liitin

CM18S CC-Link, suoraliitin

CM18T CC-Link, T-liitin

(3) Hihnan nousu

T 48 mm

(1) Koko

25

32

(2) Moottorin asennusasento

 Moottori ylhäällä

U Moottori alhaalla

L Symmetrinen, moottori ylhäällä

LU Symmetrinen, moottori alhaalla



8  Sähköiset toimilaitteet

Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi

S
ähkö

iset to
im

ilaitteet

506

Yli 600 mm iskunpituudet valmistetaan tilauksesta.

(5) Moottorivalinnat

 Ei valintaa

B Jarru
 

(6) Moottorin/pulssianturin kaapeli

R Robottikaapeli  

(7) Moottorin/pulssianturin kaapeli 

 Ilman kaapelia

1 1,5 m

3 3 m

5 5 m

8 8 m

A 10 m

B 15 m

C 20 m

Tilausohje, LEMH

LEMH 25 U T - 500 - R 1 CL18

1 2 3 4 5 6 7 8

Huomaa! Maksiminopeutta ei saa käyttää 
maksimikuormalla. Katso laskentataululot 
erillisestä tuoteluettelosta tai SMC:n ohjelmasta

(8) Ohjain

1N1D NPN Ohjaimesta ohjelmoitava

1P1D PNP Ohjaimesta ohjelmoitava

AN1D NPN Pulssijono-ohjaus

AP1D PNP Pulssijono-ohjaus

C5181 NPN IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C6181 PNP IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C918 Ethernet/IP

CE18 EtherCAT

CP18 Profinet

CL18 IO-Link

CD18S DeviceNet, suoraliitin

CD18T DeviceNet, T-liitin

CM18S CC-Link, suoraliitin

CM18T CC-Link, T-liitin

(3) Hihnan nousu

T 48 mm

(1) Koko

25

32

(2) Moottorin asennusasento

 Moottori ylhäällä

U Moottori alhaalla

L Symmetrinen, moottori ylhäällä

LU Symmetrinen, moottori alhaalla

(4) Iskunpituus (mm)

Malli Iskunpituus

LEMH25
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 
400, 450, 500, 550, 600

LEMH32
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Tilausohje, LEMHT

LEMHT 25 T - 500 - R 1 CL18

1 2 3 4 5 6 7 8

Yli 600 mm iskunpituudet valmistetaan tilauksesta.

(5) Moottorivalinnat

 Ei valintaa

B Jarru

(6) Moottorin/pulssianturin kaapeli

R Robottikaapeli  

(7) Moottorin/pulssianturin kaapeli 

 Ilman kaapelia

1 1,5 m

3 3 m

5 5 m

8 8 m

A 10 m

B 15 m

C 20 m

Huomaa! Maksiminopeutta ei saa käyttää 
maksimikuormalla. Katso laskentataululot 
erillisestä tuoteluettelosta tai SMC:n ohjelmasta

(8) Ohjain

1N1D NPN Ohjaimesta ohjelmoitava

1P1D PNP Ohjaimesta ohjelmoitava

AN1D NPN Pulssijono-ohjaus

AP1D PNP Pulssijono-ohjaus

C5181 NPN IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C6181 PNP IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C918 Ethernet/IP

CE18 EtherCAT

CP18 Profinet

CL18 IO-Link

CD18S DeviceNet, suoraliitin

CD18T DeviceNet, T-liitin

CM18S CC-Link, suoraliitin

CM18T CC-Link, T-liitin

(3) Hihnan nousu

T 48 mm

(1) Koko

25

32

(2) Moottorin asennusasento

 Moottori ylhäällä

U Moottori alhaalla

L Symmetrinen, moottori ylhäällä

LU Symmetrinen, moottori alhaalla

(4) Iskunpituus (mm)

Malli Iskunpituus

LEMHT25
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 
400, 450, 500, 550, 600

LEMHT32
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Sähköinen lineaariyksikkö 
LEL

Malli Laakerointi
Iskunpituus 

[mm]
Työkuorma

(vaakasuora) [kg]
Nopeus [mm/s] Ohjainsarja

LEL25M Liukujohde
Maks. 1 000

3 48-500 JXC61 
LECP1 

JXC kenttäväyläLEL25L Kuulajohde 5 48-1 000

Vetotapa Hihnakäyttö 

Paikoitustarkkuus ±0,08 mm

Moottori Askelmoottori

Pulssianturi Inkrementti

Nimellisjännite 24 V DC

Käyttölämpötila 5 ... 40 °C

• Matalaprofiiilinen sähköinen toimilaite: korkeus 48 mm
•  Vaihtoehtoina liuku- tai kuulajohteet: 
 Liukujohde: hiljaisempi toiminta (60 dB tai alle)
 Kuulajohde: suuri siirtonopeus (1000 mm/s), sopii momenttikuormille
• Moottorin lukitusmekanismi lisävarusteena
• Tunnistimen kiinnityskisko on saatavana lisävarusteena

(5) Moottorivalinnat

 Ei valintaa

B Jarru

C Koteloitu moottori

(6) Moottorin/pulssianturin kaapeli

R Robottikaapeli  

(7) Moottorin/pulssianturin kaapeli 

 Ilman kaapelia

1 1,5 m

3 3 m

5 5 m

8 8 m

A 10 m

B 15 m

C 20 m

Tilausohje, LEL

LEL 25 L T - 500 - R 1 CL18 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1) Koko

25

(3) Hihnan nousu

T 48 mm

Huomaa! Maksiminopeutta ei saa käyttää 
maksimikuormalla. Katso laskentataululot 
erillisestä tuoteluettelosta tai SMC:n ohjelmasta

(9) Lisävalinnat

 Vakio

X5 Tunnistimen kisko

(8) Ohjain

1N1D NPN Ohjaimesta ohjelmoitava

1P1D PNP Ohjaimesta ohjelmoitava

AN1D NPN Pulssijono-ohjaus

AP1D PNP Pulssijono-ohjaus

C5181 NPN IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C6181 PNP IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C918 Ethernet/IP

CE18 EtherCAT

CP18 Profinet

CL18 IO-Link

CD18S DeviceNet, suoraliitin

CD18T DeviceNet, T-liitin

CM18S CC-Link, suoraliitin

CM18T CC-Link, T-liitin

(2) Laakerointi

M Liukujohde

L Kuulajohde

(4) Iskunpituus (mm)

Malli Iskunpituus

LEL25 300, 400, 500, 600

Iskunpituudet 100 mm, 200 mm sekä 700-1000 mm 
valmistetaan tilauksesta.
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Sähköinen lineaariyksikkö
LEY

Erittely Sarja
Iskunpituus 

[mm]

Maks. 
työntövoima

[N]

Pystysuora 
työkuorma 

[kg]

Vaakasuora 
työkuorma 

(kg)

Nopeus
[mm/s]

Ruuvin 
nousu
[mm]

Ohjainsarja

Askelmoottori
 (servo/24 

VDC)

LEY16 30 - 300

38 2 6 (4)*1 15 - 500 10

JXC61
LECP1
LECPA
JXC83  
JXC 

kenttäväylä

74 4 17 (11)*1 8 - 250 5

141 8 30(20)*1 4 - 125 2,5

LEY25 30 - 400

122 8 20 (12)*1 18 - 500 12

238 16 40 (30)*1 9 - 250 6

452 30 60 (30)*1 5 - 125 3

LEY32 30 - 500

189 11 30 (20)*1 24 - 500 16

370 22 45 (40)*1 12 - 300
(12 - 250)*1 8

707 43 60 (40)*1 6 - 150
(6 - 125)*1 4

LEY40 30 - 500

283 13 50 (30)*1 24 - 500
(24 - 300)*1 16

553 27 60
12 - 350

(12 - 150)*1 8

1058 53 80 (60)*1 6 - 175
(6 - 75)*1 4

Servomoottori 
(24 VDC)

LEY16A 30 - 300

30 2 3 1 - 500 10

LECA6

58 4 6 1 - 250 5

111 8 12 1 - 125 2,5

LEY25A 30 - 400

35 3 7 2 - 500 12

72 6 15 1 - 250 6

130 12 30 1 - 125 3

AC-
servomoottori
(100/200/400 

W)

LEY25S 30 - 400

131 8 18 900 12

LECSA
LECSB
LECSC
LECSS

LECSN-T

255 16 50 450 6

485 30 50 225 3

LEY32S 30 - 500

157 (197)*2 9 (12)*2 30
1 200 

(1 000)*2 20 (16)*2

308 (385)*2 19 (24)*2 60 600 (500)*2 10 (8)*2

588 (736)*2 37 (46)*2 60 300 (250)*2 5 (4)*2

LEY63S 100 - 800

521 19 40 1000 20

1012 38 70 500 10

1910 72 80 250 5

3343 115 70 5 (2.86)*2

*1 Voimassa LECPA:n kanssa.  
*2 Arvo koskee inline-moottoria.

Rinnakkainen moottori

Inline-moottori

Vetotapa Kuularuuvikäyttö

Paikoitustarkkuus ±0,02 mm

Moottori Askelmoottori/AC-servo

Pulssianturi Inkrementtianturi, absoluuttianturi 

Nimellisjännite 24 V DC

Käyttölämpötila 5 ... 40 °C

•  Tarkka nopeuden ja paikoituksen säätö, kehitetty erityisesti työntö- ja vetosovelluksiin
• Kuularuuvikäyttöinen toimilaite servomoottorilla tai askelmoottorilla
• Joustava asennus: kolme eri kiinnikkeetöntä asennustapaa, kolme eri asennuskiinnikettä
• Moottorin asennusasento valittavissa
• Moottorin lukitusmekanismi lisävarusteena
•  Pitkät iskunpituudet, maks. 800 mm
• Matalampi toimilaite inline-moottorirakenteen ansiosta
• Saatavana ilman moottoria, yhteensopiva useiden AC-servomoottorimerkkien kanssa (kysy 
SMC:ltä)

Kysy askelmoottorilla ja absoluuttisella pulssianturilla varustettuja vaihtoehtoja SMC:ltä.
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Tilausohje, LEY 24 VDC

LEY 40 D C - 100 - R 3 CL18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(1) Koko

16

25

32

40

(2) Moottorin asennusasento

 Rinnakkainen ylhäällä

R Rinnakkainen oikealla

L Rinnakkainen vasemmalla

D Inline

(3) Pulssianturi

 Askelmoottori

E Absuluuttianturi (koot 25, 32 ja 40)

(4) Ruuvin nousu (mm)

LEY16 LEY25 LEY32/40

A 10 12 16

B 5 6 8

C 2,5 3 4

(5) Iskunpituus (mm)

Malli Iskunpituus

LEY16 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300

LEY25
30, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 
350, 400

LEY32/40
30, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 
350, 400, 450, 500

(6) Moottorivalinnat

 Ei valintaa

C Koteloitu moottori

B Jarru

W Jarru ja koteloitu moottori

(7) Kierretanko

 Sisäkierre

M Ulkokierre

(8) Kiinnikkeet

 Kierteet päädyissä ja pohjassa

L Jalkakiinnikkeet (ei inline-versioihin)

F Laippakiinnike edessä

G Laippakiinnike, taka (ei inline-versioihin)

D Haarukkakiinnike, taka (ei inline-versioihin)

(9) Moottorin/pulssianturin kaapeli

R Robottikaapeli  

(10) Moottorin/pulssianturin kaapeli 

 Ilman kaapelia

1 1,5 m

3 3 m

5 5 m

8 8 m

A 10 m

B 15 m

C 20 m

(11) Ohjain

1N1D NPN Ohjaimesta ohjelmoitava

1P1D PNP Ohjaimesta ohjelmoitava

AN1D NPN Pulssijono-ohjaus

AP1D PNP Pulssijono-ohjaus

C5181 NPN IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C6181 PNP IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C918 Ethernet/IP

CE18 EtherCAT

CP18 Profinet

CL18 IO-Link

CD18S DeviceNet, suoraliitin

CD18T DeviceNet, T-liitin

CM18S CC-Link, suoraliitin

CM18T CC-Link, T-liitin

Huomaa! Maksiminopeutta ei saa käyttää 
maksimikuormalla. Katso laskentataululot 
erillisestä tuoteluettelosta tai SMC:n ohjelmasta
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LEY 25 A - 200 B - R 3 6P - X5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(1) Koko

25

32

(2) Moottorin asennusasento

 Rinnakkainen ylhäällä

D Inline

(3) Moottorityyppi

 Askelmoottori

A DC-servomoottori koot 16, 25

(4) Ruuvin nousu (mm)

LEY25 LEY32

A 12 16

B 6 8

C 3 4

(5) Iskunpituus (mm)

Malli Iskunpituus

LEY25
30, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 
350, 400

LEY32
30, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 
350, 400, 450, 500

(6) Moottorivalinnat

 Ei valintaa

B Jarru

(7) Kierretanko

 Sisäkierre

M Ulkokierre

(8) Kiinnikkeet

 Kierteet päädyissä ja rungon pohjassa

L Jalkakiinnikkeet (ei inline-versioihin)

F Laippakiinnike, etu

G Laippakiinnike, taka (ei inline-versioihin)

(9) Moottorin/pulssianturin kaapeli

R Robottikaapeli

(10) Moottorin/pulssianturin kaapeli 

 Ilman kaapelia

1 1,5 m

3 3 m

5 5 m

8 8 m 

A 10 m

B 15 m

C 20 m 

Huomaa! Maksiminopeutta ei saa käyttää 
maksimikuormalla. Katso laskentataululot 
erillisestä tuoteluettelosta tai SMC:n ohjelmasta

Tilausohje,  LEY-X5 IP65-luokiteltu 
       LEY-X7 IP67-luokiteltu 24 VDC

(11) Ohjain

1N1D NPN Ohjaimesta ohjelmoitava

1P1D PNP Ohjaimesta ohjelmoitava

AN1D NPN Pulssijono-ohjaus

AP1D PNP Pulssijono-ohjaus

C5181 NPN IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C6181 PNP IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C918 Ethernet/IP

CE18 EtherCAT

CP18 Profinet

CL18 IO-Link

CD18S DeviceNet, suoraliitin

CD18T DeviceNet, T-liitin

CM18S CC-Link, suoraliitin

CM18T CC-Link, T-liitin

(12) IP-luokka

X5 IP65

X7 IP67
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Tilausohje, LEY AC-servo

LEY H 25 S2 B - 100 - S 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(1) Tarkkuus

 Vakio

H Suuri tarkkuus

(2) Koko

25

32

(3) Moottorin asennusasento

 Rinnakkainen ylhäällä

R Oikealla

L Vasemmalla

D Inline

(4) Moottorityyppi

Tyyppi Koko

S2 AC-servo, inkrem. pulssianturi 100 W 25

S3 AC-servo, inkrem. pulssianturi 200 W 32

T6 AC-servo, absol. pulssianturi 100 W 25

T7 AC-servo, absol. pulssianturi 200 W 32

(5) Ruuvin nousu (mm) 

LEY25 LEY32

A 12 16 (20)

B 6 8 (10)

C 3 4 (5)

Arvo ilman ( ) koskee inline-mallia

(6) Iskunpituus (mm)

Malli Iskunpituus

LEY25
30, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 
350, 400

LEY32
30, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 
350, 400, 450, 500

(8) Kierretanko

 Sisäkierre

M Ulkokierre

(9) Kiinnikkeet

 Kierteet edessä ja rungossa

L Jalkakiinnike*

F Laippa, etu

G Laippa, taka*

D Haarukkakiinnike*

* Ei inline

Huomaa! Maksiminopeutta ei saa käyttää 
maksimikuormalla. Katso laskentataululot 
erillisestä tuoteluettelosta tai SMC:n ohjelmasta

(10) Moottorin/pulssianturin kaapeli

R Robottikaapeli  

(11) Moottorin/pulssianturin kaapeli 

 Ilman kaapelia

2 2 m

5 5 m

A 10 m

(13) IO-kaapeli

Ilman kaapelia

H Pelkkä IO-liitin

1 1,5 m kaapeli, liitin toisessa päässä

(7) Moottorivalinnat

 Ei valintaa

B Jarru

(12) Ohjaimen tyyppi

Jännite

Nil Ilman ohjainta -

A2 LECSA2-S� 200 ... 230

S2 LECSA1-T� 200 ... 240

92 LECSN-T�-9 200 ... 240 Ethernet/IP

E2 LECSN-T�-E 200 ... 240 EtherCAT

P2 LECSN-T�-P 200 ... 240 ProfiNet
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Tilausohje, LEY63 AC-servo

LEY 63 S8 - 200 P - R 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(1) Tarkkuus

 Vakio

H Suuri tarkkuus

(2) Moottorin asennusasento

 Rinnakkainen ylhäällä

R Oikealla

L Vasemmalla

D Inline

(3) Moottorityyppi

Tyyppi Koko

S4 AC-servo, inkrem. pulssianturi 400 W 63

S8 AC-servo, absol. pulssianturi 400 W 63

T8 AC-servo, absol. pulssianturi 400 W 63

(4) Ruuvin nousu (mm)

LEY63

A 20

B 10

C 5

L 2,86

(5) Iskunpituus (mm)

Malli Iskunpituus

LEY63
100, 200, 300, 400, 500, 600, 
700, 800

(6) Kotelointiluokka

 IP5X (pölysuojattu)

P IP65

(7) Moottorivalinnat

 Ei valintaa

B Jarru

(8) Kierretanko

 Sisäkierre

M Ulkokierre

(9) Kiinnikkeet

 Kierteet päädyissä* ja pohjassa

L Jalkakiinnike*

F Laippa, etu

D Haarukkakiinnike*

* Ei inline

(10) Moottorin/pulssianturin kaapeli

R Robottikaapeli  

(11) Moottorin/pulssianturin kaapeli 

 Ilman kaapelia

2 2 m

5 5 m

A 10 m
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Sähköinen lineaariyksikkö
LEYG

Erittely Sarja
Iskunpituus 

[mm]
Maks. 

työntövoima [N]
Pystysuora 

työkuorma [kg]
Vaakasuora 

työkuorma (kg)
Nopeus 
[mm/s]

Ruuvin nousu 
[mm]

Ohjainsarja

Askelmoottori
(servo/24 VDC)

LEYG16 30 - 200

38 1,5 6 (4)* 15 - 500 10

JXC61
LECP1
LECPA
JXC83 
JXC 

kenttäväylä

74 3,5 17 (11)* 8 - 250 5

141 7,5 30(20)* 4 - 125 2,5

LEYG25 30 - 300

122 7 20 (12)* 18 - 500 12

238 15 40 (30)* 9 - 250 6

452 29 60 (30)* 5 - 125 3

LEYG32 30 - 300

189 9 30 (20)* 24 - 500 16

370 20 45 (40)*
12 - 300

(12 - 250)*
8

707 41 60 (40)*
6 - 150

(6 - 125)*
4

LEYG40 30 - 300

283 11 50 (30)*
24 - 500

(24 - 300)*
16

553 25 60
12 - 350

(12 - 150)*
8

1058 51 80 (60)*
6 - 175
(6 - 75)*

4

Servomoottori 
(24 VDC)

LEYG16A 30 - 200

30 1,5 3 1 - 500 10

LECA6

58 3,5 6 1 - 250 5

111 7,5 12 1 - 125 2,5

LEYG25A 30 - 300

35 2 7 2 - 500 12

72 5 15 1 - 250 6

130 11 30 1 - 125 3

AC-
servomoottori
(100/200 W)

LEYG25S 30 - 300

131 7 18 900 12

LECSA
LECSB
LECSC
LECSS

LECSN-T

255 15 50 450 6

485 29 50 225 3

LEYG32S 30 - 300

157 7 30 1200 20

308 17 60 600 10

588 35 60 300 5

LEYG32DS 30 - 300

197 10 30 1000 16

385 22 60 500 8

736 44 60 250 4
* Voimassa LECPA:n kanssa.

Rinnakkainen moottori

Inline-moottori

Vetotapa Kuularuuvikäyttö

Paikoitustarkkuus ±0,02 mm 

Moottori Askelmoottori, DC-servo ja AC-servo

Pulssianturi Inkrementtianturi, absoluuttianturi 

Nimellisjännite 24 VDC, 230 VAC

Käyttölämpötila 5 ... 40 °C

• Hyvä jäykkyys lisäjohteen ansiosta 
• Moottorin asennusasento valittavissa
• Moottorin lukitusmekanismi lisävarusteena
• Matalampi toimilaite inline-moottorirakenteen ansiosta

Kysy askelmoottorilla ja absoluuttisella pulssianturilla varustettuja vaihtoehtoja SMC:ltä.
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Tilausohje, LEYG 24 VDC

LEYG 25 L A - 200 C - R 3 CL18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(1) Koko

16

25

32

40

(2) Johde

M Liukujohde

L Kuulajohde

(3) Moottorin asennusasento

 Rinnakkainen ylhäällä

D Inline

(4) Pulssianturi

 Askelmoottori

E Absoluuttianturi (koot 25, 32 ja 40)

(5) Ruuvin nousu (mm)

LEYG16 LEYG25 LEYG32/40

A 10 12 16

B 5 6 8

C 2,5 3 4

(6) Iskunpituus (mm)

Malli Iskunpituus

LEYG16 30, 50, 100, 150, 200

LEYG25
30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 

LEYG32/40

(7) Moottorivalinnat

 Ei valintaa

C Koteloitu moottori

B Jarru

W Jarru ja koteloitu moottori

(8) Laakerointivalinnat

 Ei valintaa

F Rasvataskulla

* ”F” saatavana vain liukujohteisiin (M)

(9) Moottorin/pulssianturin kaapeli

R Robottikaapeli  

(10) Moottorin/pulssianturin kaapeli 

 Ilman kaapelia

1 1,5 m

3 3 m

5 5 m

8 8 m

A 10 m

B 15 m

C 20 m

Huomaa! Maksiminopeutta ei saa käyttää 
maksimikuormalla. Katso laskentataululot 
erillisestä tuoteluettelosta tai SMC:n ohjelmasta

(11) Ohjain

1N1D NPN Ohjaimesta ohjelmoitava

1P1D PNP Ohjaimesta ohjelmoitava

AN1D NPN Pulssijono-ohjaus

AP1D PNP Pulssijono-ohjaus

C5181 NPN IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C6181 PNP IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C918 Ethernet/IP

CE18 EtherCAT

CP18 Profinet

CL18 IO-Link

CD18S DeviceNet, suoraliitin

CD18T DeviceNet, T-liitin

CM18S CC-Link, suoraliitin

CM18T CC-Link, T-liitin
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Tilausohje, LEYG AC-servo

LEY G 25 M D S6 A - 200 - R 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(1) Tarkkuus

 Vakio

H Suuri tarkkuus

(2) Koko

25

32

(3) Laakerointi

M Liukujohde

L Kuulajohde

(4) Moottorin asennusasento

 Rinnakkainen ylhäällä

D Inline

(5) Moottorityyppi

Tyyppi Koko

S2 AC-servo, inkrem. pulssianturi 100 W 25

S3 AC-servo, inkrem. pulssianturi 200 W 32

T6 AC-servo, absol. pulssianturi 100 W 25

T7 AC-servo, absol. pulssianturi 200 W 32

(6) Ruuvin nousu (mm)

LEYG25 LEYG32

A 12 16 (20)

B 6 8 (10)

C 3 4 (5)

Arvo sulkeissa () on moottorin asennolle ”rinnakkainen 
ylhäällä”

(7) Iskunpituus (mm)

Malli Iskunpituus

LEYG25
30, 50, 100, 150, 200, 250, 300

LEYG32

(8) Moottorivalinnat

 Ei valintaa

B Jarru

(9) Johdevalinnat

 Ei valintaa

F Rasvatasku

* ”F” saatavana vain liukujohteisiin (M) 

(10) Moottorin/pulssianturin kaapeli

R Robottikaapeli  

(11) Moottorin/pulssianturin kaapeli 

 Ilman kaapelia

2 2 m

5 5 m

A 10 m

(13) IO-kaapeli

Ilman kaapelia

H Pelkkä IO-liitin

1 1,5 m kaapeli, liitin toisessa päässä

(12) Ohjaimen tyyppi

Jännite

Nil Ilman ohjainta -

A2 LECSA2-S� 200 ... 230

S2 LECSA1-T� 200 ... 240

92 LECSN-T�-9 200 ... 240 Ethernet/IP

E2 LECSN-T�-E 200 ... 240 EtherCAT

P2 LECSN-T�-P 200 ... 240 ProfiNet
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Kysy askelmoottorilla ja absoluuttisella pulssianturilla varustettuja vaihtoehtoja SMC:ltä.

Sähköinen luistipöytä, kompakti rakenne
LES

Erittely Sarja
Iskunpituus 

[mm]

Työkuorma [kg] Nopeus
[mm/s]

Ruuvin nousu
[mm]

Ohjainsarja
Vaakasuora Pystysuora

Askelmoottori
 (servo/24 VDC)

LES8 30, 50, 75 1
0,5 10 - 200 4

JXC61
LECP1
LECPA

JXC 
kenttäväylä

0,25 20 - 400 8

LES16
30, 50, 75, 

100
3

3 10 - 200 5

1,5 20 - 400 10

LES25
30, 50, 75, 

100, 125, 150
5

5 10 - 200 8

2,5 20 - 400 16

Servomoottori 
(24 VDC) 

LES8A 30, 50, 75 1
1 1 - 200 4

LECA6

0,5 1 - 400 8

LES16A
30, 50, 75, 

100
3

3 1 - 200 5

1,5 1 - 400 10

LES25
R

A        L 30, 50, 75, 
100, 125, 150

5

4 1 - 200 8

2 1 - 400 16

Perusmalli (tyyppi R)

Symmetrinen malli (tyyppi L)

Inline-moottori (tyyppi D)

Vetotapa Kuularuuvikäyttö

Paikoitustarkkuus ±0,05 mm

Moottori Askelmoottori, DC-servo

Pulssianturi Inkrementti ja absoluutti

Nimellisjännite 24 V DC

Käyttölämpötila 5 ... 40 °C

• Pienikokoinen ja kevyt, matalaprofiilinen
• Suurempi pystysuora työkuorma
• Lyhyempi jaksoaika: suurin kiiihtyvyys 5 000 mm/s²; suurin nopeus 400 mm/s
• Moottorin lukitusmekanismi lisävarusteena

LESR – perusmalli
• Kompakti ja tilaa säästävä sisäänrakennetun moottorin ansiosta
• Kaksi kiinnitysvaihtoehtoa: päältä, alta

LESL – symmetrinen
• Tilaa säästävä rinnakkaisasennuksen ansiosta
• Symmetrinen malli (tyyppi L)

LESD – inline-moottorilla
• Kapeampi ja matalampi toimilaite inline-moottorirakenteen ansiosta
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Tilausohje, LES

LES 8 D K - 50 B - R 1 CL18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(1) Koko

8

16

25

(2) Moottorin asennusasento

R Vakio rinnakkainen

L Symmetrinen rinnakkainen

D Inline

(3) Pulssianturi

Askelmoottori

E Vain koko 25

(4) Ruuvin nousu (mm)

LES8 LES16

J 8 10

K 4 5

(5) Iskunpituus (mm)

Malli Iskunpituus

LES8 30, 50, 75

LES16 30, 50, 75, 100

LES25 30, 50, 75, 100, 125, 150

(6) Moottorivalinnat

 Ei valintaa

B Jarru

(7) Lisävalinnat

 Ei valintaa

S Pölysuojattu

(8) Kiinnikkeet

 Ei valintaa

H 4 sivukiinnikettä (vain inline-tyyppiin)

(9) Moottorin/pulssianturin kaapeli

R Robottikaapeli  

(10) Moottorin/pulssianturin kaapeli 

 Ilman kaapelia

1 1,5 m

3 3 m

5 5 m

8 8 m

A 10 m

B 15 m

C 20 m

Huomaa! Maksiminopeutta ei saa käyttää 
maksimikuormalla. Katso laskentataululot 
erillisestä tuoteluettelosta tai SMC:n ohjelmasta

(11) Ohjain

1N1D NPN Ohjaimesta ohjelmoitava

1P1D PNP Ohjaimesta ohjelmoitava

AN1D NPN Pulssijono-ohjaus

AP1D PNP Pulssijono-ohjaus

C5181 NPN IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C6181 PNP IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C918 Ethernet/IP

CE18 EtherCAT

CP18 Profinet

CL18 IO-Link

CD18S DeviceNet, suoraliitin

CD18T DeviceNet, T-liitin

CM18S CC-Link, suoraliitin

CM18T CC-Link, T-liitin
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Sähköinen luistipöytä, tukeva rakenne
LESH

Erittely Sarja
Iskunpituus 

[mm]

Työkuorma [kg] Nopeus
[mm/s]

Ruuvin nousu
[mm]

Ohjainsarja
Vaakasuora Pystysuora

Askelmoottori
 (servo/24 VDC)

LESH8 50, 75
2 0,5 10 - 200 4

JXC61
LECP1
LECPA
JXC83          
JXC 

kenttäväylä

1 0,25 20 - 400 8

LESH16 50, 100
8 2 10 - 200 5

5 1 20 - 400 10

LESH25 50, 100, 150
12 4 10 - 150 8

8 2 20 - 400 16

Servomoottori 
(24 VDC) 

LESH8A 50, 75
2 0,5 1 - 200 4

LECA6

1 0,25 1 - 400 8

LESH16A 50, 100
5 2 1 - 200 5

2,5 1 1 - 400 10

LESH25
R

A          L 50, 100, 150
6 2,5 1 - 150 8

4 1,5 1 - 400 16

Vetotapa Kuularuuvikäyttö

Paikoitustarkkuus ±0,05 mm

Moottori Askelmoottori, DC-servo

Pulssianturi Inkrementti ja absoluutti

Nimellisjännite 24 V DC

Käyttölämpötila 5 ... 40 °C

• Kompakti luistipöytä nopeita, kontrolloituja ladontasovelluksia varten
• Jäykkärakenne: taipuma 0,016 mm
• Lyhyempi jaksoaika, suurin kiihtyvyys 5 000 mm/s²; suurin nopeus 400 mm/s
• Moottorin lukitusmekanismi lisävarusteena

LESHR – perusmalli
• Kompakti ja tilaa säästävä sisäänrakennetun moottorin ansiosta
• Kaksi kiinnitysvaihtoehtoa: päältä, alta

LESHL – symmetrinen
• Tilaa säästävä rinnakkaisasennuksen ansiosta

LESHD – inline-moottorilla
• Kapeampi ja matalampi toimilaite inline-moottorirakenteen ansiosta

Perusmalli (tyyppi R)

Symmetrinen malli (tyyppi L)

Inline-moottori (tyyppi D)

Kysy askelmoottorilla ja absoluuttisella pulssianturilla varustettuja vaihtoehtoja SMC:ltä.
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Huomaa! Maksiminopeutta ei saa käyttää 
maksimikuormalla. Katso laskentataululot 
erillisestä tuoteluettelosta tai SMC:n ohjelmasta

(1) Koko

8

16

25

(2) Moottorin asennusasento

R Vakio rinnakkainen

L Symmetrinen rinnakkainen

D Inline

(3) Moottorityyppi

Askelmoottori

A DC-servomoottori (ei LES25DA)

(4) Ruuvin nousu (mm)

LESH8 LESH16 LESH25

J 8 10 16

K 4 5 8

(5) Iskunpituus (mm)

Malli Iskunpituus

LESH8 50, 75

LESH16 50, 100

LESH25 50, 100, 150

(6) Moottorivalinnat

 Ei valintaa

B Jarru

(7) Lisävalinnat

 Ei valintaa

S Pölysuojattu

(8) Kiinnikkeet

 Ei valintaa

H 4 sivukiinnikettä (vain inline-tyyppiin)

(9) Moottorin/pulssianturin kaapeli

R Robottikaapeli  

(10) Moottorin/pulssianturin kaapeli 

 Ilman kaapelia

1 1,5 m

3 3 m

5 5 m

8 8 m

A 10 m

B 15 m

C 20 m

(11) Ohjain

 Ilman ohjainta

6P Paikoitustaulukko (64 pistettä)

1P Ohjelmoidaan yksikön kautta (ei PC:tä)

AP Pulssiohjaus

CP18 Profinet*

C918 Ethernet/IP*

CD18S DeviceNet suoralla kenttäväyläliittimellä*

CD18T DeviceNet T-liittimellä*

CE18 EtherCAT*

CL18 IO-Link*

* DIN-kiskoasennukseen

(12) I/O-kaapeli (kenttäväyläyksiköille ei valintaa)

 Ilman kaapelia

1 1,5 m

3 3 m*

5 5 m*

* Ei pulssiohjaimelle

(13) Ohjaimen asennustapa 

 Ruuvikiinnitys

D DIN-kiskokiinnitys*

* Ei ilmoiteta kenttäväyläyksiköille

Tilausohje, LESH

LESH 16 J - 50 - R 1 6P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Sähköinen luistipöytä, erittäin tarkka 
LESYH

Erittely Sarja
Iskunpituus 

[mm]

Työkuorma [kg] Nopeus
[mm/s]

Ruuvin nousu
[mm]

Ohjainsarja
Vaakasuora Pystysuora

Askelmoottori
 (servo/24 VDC)

LESYH16 50,100
8 12 200 12

JXC
8 6 400 6

LESYH25 50,100,150
12 20 150 16

12 10 300 8

Vetotapa Kuularuuvikäyttö

Paikoitustarkkuus ±0,01 mm

Moottori Askelmoottori

Pulssianturi Absoluutti

Nimellisjännite 24 V DC

Käyttölämpötila 5 ... 40 °C

• Sijainnin toistettavuus ±0,01 mm
• Suurempi pystysuora voima
• Liikehäviö 0,1 mm tai alle

(1) Koko

16

25

(2) Moottorin asento

D Inline

R Rinnakkainen oikealla

L Rinnakkainen vasemmalla

(8) Ohjain

C5181 NPN IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C6181 PNP IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C918 Ethernet/IP

CE18 EtherCAT

CP18 Profinet

CL18 IO-Link

CD18S DeviceNet, suoraliitin

CD18T DeviceNet, T-liitin

CM18S CC-Link, suoraliitin

CM18T CC-Link, T-liitin

Tilausohje, LESYH

LESYH 16 D E A - 50 C - R1 CD17T -X171

1 2 3 4 5 6 7 8

(4) Ruuvin nousu (mm)

LESYH16 LESYH25

A 12 16

B 6 8

(5) Iskunpituus (mm)

Malli Iskunpituus

LESYH16 50,100

LESYH25 50, 100, 150

(6) Moottorivalinta

C Moottorinsuojakoppa

W Jarru ja suojakoppa

(3) Pulssianturi

E Absoluuttianturi  

(7) Moottorin/pulssianturin kaapeli 

 Ilman kaapelia

R1 1,5 m

R3 3 m

R5 5 m

R8 8 m

RA 10 m

RB 15 m

RC 20 m
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Sähköinen miniatyyritoimilaite
LEP

Tyyppi Koko
Iskunpituus

[mm]
Ruuvin 

nousu [mm]

Työntovoima
[N]

Maks. työkuorma 
(vaakasuora) [kg]

Nopeus (vaakasuora)
[mm/s] Ohjainsarja

Perus Kompakti Perus Kompakti Perus Kompakti

 LEPY

6
25, 50

75

4 14 - 20
—

1,0
—

10 - 150
—

JXC61
LECP1
LECPA
JXC83 
JXC 

kenttäväylä

8 7 - 10 0,75 20 - 300

10
5 25 - 50 24 - 40 2,0 10 - 200

10 12,5 - 25 12 - 20 1,5 20 - 350

Miniatyyri-
luistipöydällä 

LEPS

6

25, 50

4 14 - 20
—

1,0
—

10 - 150
—

8 7 - 10 0,75 20 - 300

10
5 25 - 50 24 - 40 2,0 10 - 200

10 12,5 - 25 12 - 20 1,5 20 - 350

Paikka, nopeus ja voima ohjelmoitavissa

Vetotapa Kuularuuvikäyttö

Paikoitustarkkuus ±0,05 mm

Moottori Askelmoottori

Pulssianturi Inkrementti

Nimellisjännite 24 V DC

Käyttölämpötila 5 ... 40 °C

• Kompakti ja kevyt sarja kämmenelle mahtuvia sähköisiä toimilaitteita
• Kompakti ja kevyt
• Moottorityyppi valittavissa:

Perusmalli suurella työntövoimalla tai kompakti malli
• Maks. työntövoima: 50 N
• Paikka, nopeus ja voima ohjelmoitavissa

Sähköinen miniatyyritoimilaite, männänvarrellinen – LEPY
Sähköinen miniatyyritoimilaite, luistipöytätyyppinen – LEPS
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Tilausohje, LEPY

LEPY 6 K - 25 - R 1 6P 1 D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(1) Koko

6

10

(2) Moottorikoko

 Vakio (koot 6,10)

L Kompakti (vain koko 10)

(3) Ruuvin nousu (mm)

LEPY6 LEPY10

K 4 5

J 8 10

(4) Iskunpituus (mm)

Malli Iskunpituus

LEPY6
25, 50, 75

LEPY10

(5) Moottorikaapelin sisäänvienti

 ylhäällä

U alhaalla

L vasemmalla

R oikealla

(6) Moottorin/pulssianturin kaapeli

R Robottikaapeli  

(7) Moottorin/pulssianturin kaapeli 

 Ilman kaapelia

1 1,5 m

3 3 m

5 5 m

8 8 m

A 10 m

B 15 m

C 20 m

Huomaa! Maksiminopeutta ei saa käyttää 
maksimikuormalla. Katso laskentataululot 
erillisestä tuoteluettelosta tai SMC:n ohjelmasta

(8) Ohjain

1N1D NPN Ohjaimesta ohjelmoitava

1P1D PNP Ohjaimesta ohjelmoitava

AN1D NPN Pulssijono-ohjaus

AP1D PNP Pulssijono-ohjaus

C5181 NPN IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C6181 PNP IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C918 Ethernet/IP

CE18 EtherCAT

CP18 Profinet

CL18 IO-Link

CD18S DeviceNet, suoraliitin

CD18T DeviceNet, T-liitin

CM18S CC-Link, suoraliitin

CM18T CC-Link, T-liitin

(9) I/O-kaapeli (kenttäväyläyksiköille ei valintaa)

 Ilman kaapelia

1 1,5 m

3 3 m*

5 5 m*

* Ei pulssiohjaimelle

(10) Ohjaimen asennustapa 

 Ruuvikiinnitys

D DIN-kiskokiinnitys*

* Ei ilmoiteta kenttäväyläyksiköille
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Tilausohje, LEPS

LEPS 10 L K - 50 L - R 1 6P 1 D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(1) Koko

6

10

(2) Moottorikoko

 Vakio (koot 6,10)

L Kompakti (vain koko 10)

(3) Ruuvin nousu (mm)

LEPS6 LEPS10

K 4 5

J 8 10

(4) Iskunpituus (mm)

Malli Iskunpituus

LEPS6
25, 50

LEPS10

(5) Moottorikaapelin sisäänvienti

 Ylhäällä

U Alhaalla

L Vasemmalla

R Oikealla

(6) Moottorin/pulssianturin kaapeli

R Robottikaapeli  

(7) Moottorin/pulssianturin kaapeli 

 Ilman kaapelia

1 1,5 m

3 3 m

5 5 m

8 8 m

A 10 m

B 15 m

C 20 m

Huomaa! Maksiminopeutta ei saa käyttää 
maksimikuormalla. Katso laskentataululot 
erillisestä tuoteluettelosta tai SMC:n ohjelmasta

(8) Ohjain

1N1D NPN Ohjaimesta ohjelmoitava

1P1D PNP Ohjaimesta ohjelmoitava

AN1D NPN Pulssijono-ohjaus

AP1D PNP Pulssijono-ohjaus

C5181 NPN IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C6181 PNP IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C918 Ethernet/IP

CE18 EtherCAT

CP18 Profinet

CL18 IO-Link

CD18S DeviceNet, suoraliitin

CD18T DeviceNet, T-liitin

CM18S CC-Link, suoraliitin

CM18T CC-Link, T-liitin

(9) I/O-kaapeli (kenttäväyläyksiköille ei valintaa)

 Ilman kaapelia

1 1,5 m

3 3 m*

5 5 m*

* Ei pulssiohjaimelle

(10) Ohjaimen asennustapa 

 Ruuvikiinnitys

D DIN-kiskokiinnitys*

* Ei ilmoiteta kenttäväyläyksiköille
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Sähköinen kääntöpöytä
LER

Tyyppi
Kääntömomentti [Nm] Suurin nopeus [°/s] Välys [º] Paikoitustarkkuus [º/s]

Ohjainsarja
Perus

Suuri 
momentti

Perus
Suuri 

momentti
Perus

Suuri 
tarkkuus

Perus
Suuri 

tarkkuus

LER10 0,22 0,32

420 280

±0,3 ±0,05 JXC61
LECP1
LECPA
JXC83*  

JXC kenttäväylä

LER30 0,8 1,2

±0,2 ±0,1 ±0,05 ±0,03
LER50 6,6 10

* JXC83 ei sovellu käytettäväksi jatkuvasti pyörivän LER-mallin kanssa

Vetotapa Hihna-/matoruuvikäyttö

Paikoitustarkkuus ±0,05°

Moottori Askelmoottori

Pulssianturi Inkrementti ja absoluutti

Nimellisjännite 24 V DC

Kiihtyvyys Suurin kiihtyvys 3 000°/s²

Nopeus Maks. nopeus: 420°/s (7,33 rad/s)

Käyttölämpötila 5 ... 40 °C

•  Pienikokoinen ja tehokas
• Säädettävä nopeus, kiihdytys ja paikoitus
• Helppo asettaa ja asentaa
• Suurin kääntömomentti valittavissa
• Jatkuvasti pyörivä malli saatavana

Kysy askelmoottorilla ja absoluuttisella pulssianturilla varustettuja vaihtoehtoja SMC:ltä.
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Tilausohje, LER

LER 30 K - L - R 1 CL18

1 2 3 4 5 6 7 8

(1) Kääntöpöydän tarkkuus

 Vakio

H Suuri tarkkuus

(2) Koko

10

30

50

(3) Kääntömomentti Nm

LER10 LER20 LER50

K 0,32 1,2 10

J 0,22 0,8 6,6

(4) Kääntökulma

LER10 LER30 LER50

 310° 320° 320°

2 Ulk. pysäytin 180°

3 Ulk. pysäytin 90°

(5) Moottorikaapelin sisäänvienti

 Oikealla (oletus)

L Vasemmalla

(6) Moottorin/pulssianturin kaapeli

R Robottikaapeli  

(7) Moottorin/pulssianturin kaapeli 

 Ilman kaapelia

1 1,5 m

3 3 m

5 5 m

8 8 m

A 10 m

B 15 m

C 20 m

Huomaa! Maksiminopeutta ei saa käyttää 
maksimikuormalla. Katso laskentataululot 
erillisestä tuoteluettelosta tai SMC:n ohjelmasta

(8) Ohjain

1N1D NPN Ohjaimesta ohjelmoitava

1P1D PNP Ohjaimesta ohjelmoitava

AN1D NPN Pulssijono-ohjaus

AP1D PNP Pulssijono-ohjaus

C5181 NPN IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C6181 PNP IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C918 Ethernet/IP

CE18 EtherCAT

CP18 Profinet

CL18 IO-Link

CD18S DeviceNet, suoraliitin

CD18T DeviceNet, T-liitin

CM18S CC-Link, suoraliitin

CM18T CC-Link, T-liitin
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Huomaa! Maksiminopeutta ei saa käyttää 
maksimikuormalla. Katso laskentataululot 
erillisestä tuoteluettelosta tai SMC:n ohjelmasta

Tilausohje, LER-1 360° jatkuvasti pyörivä

LER 10 J - 1 L - R 3 CL18

1 2 3 4 5 6 7 8

(1) Kääntöpöydän tarkkuus

 Vakio

H Suuri tarkkuus

(2) Koko

10

30

50

(3) Kääntömomentti Nm

LER10 LER20 LER50

K 0,32 1,2 10

J 0,22 0,8 6,6

(4) Kääntökulma [°]

1 360

(8) Ohjain

1N1D NPN Ohjaimesta ohjelmoitava

1P1D PNP Ohjaimesta ohjelmoitava

AN1D NPN Pulssijono-ohjaus

AP1D PNP Pulssijono-ohjaus

C5181 NPN IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C6181 PNP IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C918 Ethernet/IP

CE18 EtherCAT

CP18 Profinet

CL18 IO-Link

CD18S DeviceNet, suoraliitin

CD18T DeviceNet, T-liitin

CM18S CC-Link, suoraliitin

CM18T CC-Link, T-liitin

(6) Moottorin/pulssianturin kaapeli

R Robottikaapeli  

(7) Moottorin/pulssianturin kaapeli 

 Ilman kaapelia

1 1,5 m

3 3 m

5 5 m

8 8 m

A 10 m

B 15 m

C 20 m

(5) Moottorikaapelin sisäänvienti

 Oikealla (oletus)

L Vasemmalla
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Sähköinen tarttuja
LEH

Sarja Koko
Avaus-/sulkuliike 

molemmin puolin [mm]

Tartuntavoima [N] Avautumis-/ 
sulkeutumisnopeus 

[mm/s]
Ohjainsarja

Perus Kompakti

LEHZ

10 4
6 - 14

2 - 6
5 - 80

JXC61
LECP1
LECPA
JXC83 

JXC kenttäväylä

16 6 3 - 8

20 10
16 - 40 11 - 28 5 - 100

25 14

32 22 52 - 130 —
5 - 120

40 30 84 - 210 —

LEHZJ

10 4
6 - 14

3 - 6
5 - 80

16 6 4 - 8

20 10
16 - 40 11 - 28 5 - 100

25 14

LEHF

10 16 (32) 3 - 7 5 - 80

20 24 (48) 11 - 28

5 - 10032 32 (64) 48 - 120

40 40 (80) 72 - 180

LEHS

10 4 2,2 - 5,5 1,4 - 3,5 5 - 70

20 6 9 - 22 7 - 17 5 - 80

32 8 36 - 90 — 5 - 100

40 12 52 - 130 — 5 - 120

 ( ): Pitkä iskunpituus

LEHZ

LEHF

LEHS

LEHZJ

Vetotapa Ruuvi/nokka, ruuvi/hihna (LEHF)

Paikoitustarkkuus ±0,05 mm (LEHZ, LEHZJ, LEHS) ±0,1 mm (LEHF)

Moottori Askelmoottori

Pulssianturi Inkrementti

Nimellisjännite 24 V DC

Käyttölämpötila 5 ... 40 °C

LEHZ – 2-sorminen sähköinen tarttuja
• Erittäin kompakti ja kevyt, eri tartuntavoimia
• Putoamisen estotoiminto (itselukitseva mekanismi)
• Energiaa säästävä: itselukitseva mekanismi pienentää sähkönkulutusta
• Tartuntaotteen varmistustoiminto

LEHZJ – 2-sorminen sähköinen tarttuja pölysuojallla
• Tiivis pölysuoja, kotelointiluokka IP50

LEHF – 2-sorminen pitkäiskuinen sähköinen tarttuja
• Suuri iskunpituus antaa lisävapautta työkappaleen muotoon
• Saatavana myös absoluuttipulssianturilla 

LEHS – 3-sorminen sähköinen tarttuja
• Sopii pyöreille työkappaleille

Kysy askelmoottorilla ja absoluuttisella pulssianturilla varustettuja vaihtoehtoja SMC:ltä.
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Tilausohje, LEHZ

LEHZ 25 K2 - 14 - R 1 CL18

1 2 3 4 5 6 7 8

(1) Koko

10

16

20

25

32

40

(2) Moottorikoko

 Vakio 

L Kompakti (koot 10, 16, 20, 25)

(3) Avaus-/sulkuliike mol. puolin (mm)

Tarttujan koko

4 10

6 16

10 20

14 25

22 32

30 40

(4) Sormien kiinnitys

 Kierre liikesuunnassa

A Kierre sivulla

B Läpimenevä reikä liikesuunnassa

C Litteät sormet

(5) Moottorikaapelin sisäänvienti

 Vasemmalla

F Etupuolella

(6) Moottorin/pulssianturin kaapeli

R Robottikaapeli  

(7) Moottorin/pulssianturin kaapeli 

 Ilman kaapelia

1 1,5 m

3 3 m

5 5 m

8 8 m

A 10 m

B 15 m

C 20 m

Huomaa! Maksiminopeutta ei saa käyttää 
maksimikuormalla. Katso laskentataululot 
erillisestä tuoteluettelosta tai SMC:n ohjelmasta

(8) Ohjain

1N1D NPN Ohjaimesta ohjelmoitava

1P1D PNP Ohjaimesta ohjelmoitava

AN1D NPN Pulssijono-ohjaus

AP1D PNP Pulssijono-ohjaus

C5181 NPN IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C6181 PNP IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C918 Ethernet/IP

CE18 EtherCAT

CP18 Profinet

CL18 IO-Link

CD18S DeviceNet, suoraliitin

CD18T DeviceNet, T-liitin

CM18S CC-Link, suoraliitin

CM18T CC-Link, T-liitin
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(1) Koko

10

16

20

25

(2) Moottorikoko

 Vakio 

L Kompakti

(3) Avaus-/sulkuliike mol. puolin (mm)

Tarttujan koko

4 10

6 16

10 20

14 25

(4) Pölytiivisteen materiaali

 Kloropreenikumi (CR)

K Fluorikumi (FKM)

S Silikonikumi (SI)

(5) Moottorikaapelin sisäänvienti

 Vasemmalla

F Etupuolella

(6) Moottorin/pulssianturin kaapeli

R Robottikaapeli  

(7) Moottorin/pulssianturin kaapeli 

 Ilman kaapelia

1 1,5 m

3 3 m

5 5 m

8 8 m

A 10 m

B 15 m

C 20 m

Tilausohje, LEHZJ

LEHZJ 10 K2 - 4 - R 1 CL18

1 2 3 4 5 6 7 8

Huomaa! Maksiminopeutta ei saa käyttää 
maksimikuormalla. Katso laskentataululot 
erillisestä tuoteluettelosta tai SMC:n ohjelmasta

(8) Ohjain

1N1D NPN Ohjaimesta ohjelmoitava

1P1D PNP Ohjaimesta ohjelmoitava

AN1D NPN Pulssijono-ohjaus

AP1D PNP Pulssijono-ohjaus

C5181 NPN IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C6181 PNP IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C918 Ethernet/IP

CE18 EtherCAT

CP18 Profinet

CL18 IO-Link

CD18S DeviceNet, suoraliitin

CD18T DeviceNet, T-liitin

CM18S CC-Link, suoraliitin

CM18T CC-Link, T-liitin



8 Sähköiset toimilaitteet

S
äh

kö
is

et
 t

o
im

ila
it

te
et

531

Tilausohje, LEHF

LEHF 40 K2 - 40 - R 1 CL18

1 2 3 4 5 6

(1) Koko

10

20

32

40

(2) Avaus-/sulkuliike molemmin puolin(mm)

Vakio Pitkä isku Tarttujan koko

16 32 10

24 48 20

32 64 32

40 80 40

(3) Moottorikaapelin sisäänvienti

 Vasemmalla

F Etupuolella

(4) Moottorin/pulssianturin kaapeli

R Robottikaapeli  

(5) Moottorin/pulssianturin kaapeli 

 Ilman kaapelia

1 1,5 m

3 3 m

5 5 m

8 8 m

A 10 m

B 15 m

C 20 m

Huomaa! Maksiminopeutta ei saa käyttää 
maksimikuormalla. Katso laskentataululot 
erillisestä tuoteluettelosta tai SMC:n ohjelmasta

(6) Ohjain

1N1D NPN Ohjaimesta ohjelmoitava

1P1D PNP Ohjaimesta ohjelmoitava

AN1D NPN Pulssijono-ohjaus

AP1D PNP Pulssijono-ohjaus

C5181 NPN IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C6181 PNP IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C918 Ethernet/IP

CE18 EtherCAT

CP18 Profinet

CL18 IO-Link

CD18S DeviceNet, suoraliitin

CD18T DeviceNet, T-liitin

CM18S CC-Link, suoraliitin

CM18T CC-Link, T-liitin
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(1) Koko

10

20

32

40

(2) Moottorikoko

 Vakio

L Kompakti

(3)  Avaus-/sulkuliike mol. puolin (mm)

Halkaisija Koko

4 10

6 20

8 32

12 40

(4) Moottorikaapelin sisäänvienti

 Vasemmalla

F Etupuolella

R Oikealla

(5) Moottorin/pulssianturin kaapeli

R Robottikaapeli  

(6) Moottorin/pulssianturin kaapeli 

 Ilman kaapelia

1 1,5 m

3 3 m

5 5 m

8 8 m

A 10 m

B 15 m

C 20 m

Huomaa! Maksiminopeutta ei saa käyttää 
maksimikuormalla. Katso laskentataululot 
erillisestä tuoteluettelosta tai SMC:n ohjelmasta

Tilausohje, LEHS

LEHS 20 K3 - 6 - R 1 CL18

1 2 3 4 5 6 7

(7) Ohjain

1N1D NPN Ohjaimesta ohjelmoitava

1P1D PNP Ohjaimesta ohjelmoitava

AN1D NPN Pulssijono-ohjaus

AP1D PNP Pulssijono-ohjaus

C5181 NPN IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C6181 PNP IO-ohjaus, 64 muistipaikkaa

C918 Ethernet/IP

CE18 EtherCAT

CP18 Profinet

CL18 IO-Link

CD18S DeviceNet, suoraliitin

CD18T DeviceNet, T-liitin

CM18S CC-Link, suoraliitin

CM18T CC-Link, T-liitin
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Ohjelmoitava ohjain, maks. 4 akselia ja  
2048 paikoituspistettä – JXC83
• Yhteensopiva kaikkien askelmoottorikäyttöisten SMC-toimilaitteiden kanssa
• Enintään 4 akselin synkronoitu liike
• 3-akselinen lineaariliikkeen interpolointi
• 2-akselinen pyörimisliikkeen interpolointi

Ohjausyksiköt

Ohjelmoitava ohjain, maks. 64 paikoituspistettä – 
JXC61
Helppo ohjelmoitava selkeän asetusohjelman ansiosta
• Yhteensopiva toimilaitesarjojen LEF, LEL, LEY, LES, LEP, LER, LEH, LEM kanssa
• Käytettävissä maks. 64 pistettä paikoitus- tai vääntömomenttitilassa
• Ohjelma tai käsiohjelmointilaite parametrien ohjelmointiin 
• Ohjattavissa myös Modbusin kautta

Askelmoottorin ohjain – LECP1
• Lyhyempi asetus- ja käyttöönottoaika toimilaitteiden esiasetettujen parametrien ansiosta
• Yhteensopiva toimilaitesarjojen LEF, LEL, LEY, LES, LEP, LER, LEH, LEM kanssa
• Käytettävissä 14 paikoituspistettä
• Nopeus ja kiihtyvyys: 16-tasoinen säätö kytkimilllä. Ei ohjelmointia käyttöönoton yhteydessä

Ohjain pulssitulolla - LECPA
• Yhteensopiva toimilaitesarjojen LEF, LEY, LES, LEP, LER, LEH kanssa
•  Pulssisignaaleja käyttävä ohjain mahdollistaa paikoituksen vapaasti valittavaan 

asentoon

Ohjain (iskunpituuden tunnistuksella) – LECP2
• Iskunpituuden tunnistus käynnistyksen yhteydessä
• Yhteensopiva LEM-sarjan toimilaitteiden kanssa
•  2 iskun pääteasentoa + 12 väliasentoa paikoitukseen
• Asetukset ohjauspaneelista
• Johdotustyötä säästävä rakenne

Kenttäväylä- ja IO-Link-ohjain –  
JXCP1/91/E1/D1/L1
• Suoraan kenttäväylään liitettävä ohjain
• Profinet-, Ethernet/IP-, EtherCAT- ja DeviceNet-yhteensopiva
• Numeeristen arvojen reaaliaikainen lähetys ja vastaanotto
• Yhteensopiva kaikkien askelmoottorikäyttöisten SMC-toimilaitteiden kanssa

Ohjain AC-servomoottoritoimilaitteille – LECS
Joustava paikan, nopeuden ja voiman määritys ilman lisäasetusten tarvetta
• Yhteensopiva toimilaitesarjojen LEY, LEF, LEF kanssa
• LECSA – pulssitulotyyppinen / paikoittava
• Pulssianturi: 17-bittinen inkrementtianturi (resoluutio: 131 072 pulssia/kierros)
• LECSB – pulssitulotyyppinen
• Pulssianturi: 18-bittinen absoluuttianturi (resoluutio: 262 144 pulssia/kierros)
• Servomoottorin automaattiviritys
• LECSB-T – pulssitulotyyppinen / paikoittava, maks. 255 pistettä, 22-bittinen absol.anturi ja STO
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Riviliitinmoduuli

Tuotekoodi

LEC-IO-CB01

140 mm nauhakaapeli sisältyy toimitukseen

Ohjelmointilaite

Tuotekoodi Kuvaus

LEC-T1-3EGS
Sis. 3 m kaapelin; kieli: englanti; hätäseis-
painike ja pitokytkin sähköisen toimilaitteen 
ajoa varten

Sisältö

 Ohjelma paikan, nopeuden jne. määritykseen (CD-ROM)

 Datakaapeli, JXC-W2A-C

 Muunnin, RS485-USB

 USB-kaapeli, LEC-W2-U

■  64 pisteen ohjelmointimahdollisuus eri nopeuksilla,  
 kiihtyvyyksillä jne.

■ Paikoituspisteiden koeajotoiminto
■ Jog-toiminto yksikön käsiajoa varten

■ Ohjelmointilaite on vaihtoehto PC-ohjelmalle
■  64 pisteen ohjelmointimahdollisuus eri nopeuksilla,  

kiihtyvyyksillä jne.
■ Paikoituspisteiden koeajotoiminto
■ Jog-toiminto yksikön käsiajoa varten

Riviliitinmoduuli DIN-kiskoasennukseen

Ohjelmointilaite

PC-ohjelma ja ohjelmointikaapelisarja









Valinnaisena LECP6-ohjaimen liitäntä nauhakaapelilla riviliittimeen vakiona 
toimitettavan I/O-kaapelin sijasta.

Voidaan käyttää, jos halutaan kytkeä omat kaapelit PLC:n  
riviliittimien ja tämän moduulin riviliittimien välille.

 Ohjelma

 Datakaapeli

 Muunnin

 USB-kaapeli

PC

Pysäytyspainike

Pitokytkin

LE-sarjan lisävarusteet

Tuotekoodi Tyyppi

ACT Controller PC-ohjelma ladattavissa www.smc.fi

P5062-5
Sovitin LEC-W2:n ja JXC-kenttäväyläyksikön 
väliiin

JXC-W1-1 Ohjelma JXC83:a varten

JXC-W2
PC-ohjelma ja ohjelmointikaapeli, yhteensopivia 
JXC-kenttäväyläyksikön kanssa
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Kaapeli ohjaimen ja lukitustoiminnolla varustetun sähköisen 
toimilaitteen väliin – askelmottoreille inkrementtianturilla

Tuotekoodi Moottorin/pulssianturin kaapeli 

LE-CP-1-B 1,5 m

LE-CP-3-B 3 m

LE-CP-5-B 5 m

LE-CP-8-B 8 m

LE-CP-A-B 10 m

LE-CP-B-B 15 m

LE-CP-C-B 20 m

Kaapeli ohjaimen ja sähköisen toimilaitteen väliin 
– askelmoottoreille inkrementtianturilla

Tuotekoodi Moottorin/pulssianturin kaapeli 

LE-CP-1 1,5 m

LE-CP-3 3 m

LE-CP-5 5 m

LE-CP-8 8 m

LE-CP-A 10 m

LE-CP-B 15 m

LE-CP-C 20 m

Parametroimaton ohjausyksikkö, käytetään varaosana (itse parametroitavissa), 
DIN-kiskoasennus

Tuotekoodi Ohjausyksikkö

JXCE18-BC EtherCAT

JXC918-BC EtherNet/IP™

JXCP18-BC PROFINET

JXCD18S-BC
DeviceNet™ suoralla 
kenttäväyläliittimellä

JXCD18T-BC DevicenNet™ T-liittimellä

JXCL18-BC IO-Link

LECP6PD-BC Paikoitustaulukko (64 pistettä) PNP

LECPAPD-BC Pulssiohjaus

Kaapelit

Ohjausyksiköt (varaosa)

Huomaa! Kaapelit sisältyvät toimitukseen tilattaessa LE-sarjan  
sähköisiä toimilaitteita (käytettäessä täydellistä tilausnumeroa).

LE-sarjan varaosat

Kaapeli ohjaimen ja sähköisen toimilaitteen väliin  
– askelmoottoreille absoluuttianturilla

Tuotekoodi Moottorin/pulssianturin kaapeli 

LE-CE-1 1,5 m

LE-CE-3 3 m

LE-CE-5 5 m

LE-CE-8 8 m

LE-CE-A 10 m

LE-CE-B 15 m

LE-CE-C 20 m

I/O-kaapeli PLC:n ja ohjaimen väliin  
– digitaalista 24 V DC ohjausta varten

Tuotekoodi Kaapelin pituus

LEC-CN5-1 1,5 m

LEC-CN5-3 3 m

LEC-CN5-5 5 m

Kaapeli ohjaimen ja lukitustoiminnolla varustetun sähköisen 
toimilaitteen väliin – askelmoottoreille absoluuttianturilla

Tuotekoodi Moottorin/pulssianturin kaapeli 

LE-CE-1-B 1,5 m

LE-CE-3-B 3 m

LE-CE-5-B 5 m

LE-CE-8-B 8 m

LE-CE-A-B 10 m

LE-CE-B-B 15 m

LE-CE-C-B 20 m
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Moottorittomat toimilaitteet
Sähköiset lineaariyksiköt ilman moottoria

• Yhteensopiva 18 eri valmistajan moottoreiden kanssa
• 100 W/ 200 W/ 400 W
• Saatavana useita rakennevaihtoehtoja 

Moottorittomat lineaariyksiköt oikealla moottorin laipalla:  
Hae osoitteesta www.smc.fi hakusanalla ”Motorless” tai skannaa QR-koodi alta.

Kuularuuvikäyttö

Koko Iskunpituus

25 50 - 800

32 50 - 1000

40 150 - 1200

Kuularuuvikäyttö

Koko Iskunpituus

40 200 - 1200

63 300 - 1500

Hihnakäyttö 

Koko Iskunpituus

25 300 - 2000

32 300 - 2500

40 300 - 3000

Lineaariyksikkö integroidulla LEF-sarjan johteella

Koko Iskunpituus

25 30 - 400

32 30 - 500

63 100 - 800

Koko Iskunpituus

25
30 - 300

32

Männänvarrellinen, LEY-sarja Männänvarrellinen, LEYG-sarjan johteella

Mitsubishi Electric Corporation YASKAWA Electric Corporation

SANYO DENKI CO., LTD. OMRON Corporation

Panasonic Corporation FANUC CORPORATION

NIDEC SANKYO CORPORATION KEYENCE CORPORATION

FUJI ELECTRIC CO., LTD. MinebeaMitsumi Inc.

ORIENTAL MOTOR Co., Ltd. FASTECH Co., Ltd.

Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley) Beckhoff Automation GmbH

Siemens AG Delta Electronics, Inc.
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LZB

LZC

Jalka

Laippa, etu

Haarukka, etu

• LZB:n asennuskiinnikkeet.

Osittain peitetty

Täysin peitetty

• LZC:n suojakotelo.

Sähkötoiminen sylinteri
LZ

Tuotekoodi Sylinteri-
koko

Kierteen 
halkaisija

Nousu 
[mm]

Nopeus 
[mm/s]  Voima [N] Iskunpituus 

[mm]

LDZB□3L

3 ø8

2 33 80

25, 40, 50, 
100, 200

LDZC□3L

LDZB□3M
6 100 43LDZC□3M

LDZB□3H
12 200 24LDZC□3H

LDZB□5L

5 ø12

2 33 196LDZC□5L

LDZB□5M
6 100 117LDZC□5M

LDZB□5H
12 200 72LDZC□5H

□Kiinnitys B: Vakio 
 L: Jalkakiinnike 
 F*: Laippakiinnike 
 U*: Haarukkakiinnike 

* Koskee vain sarjaa LZB

Vetotapa Kuularuuvikäyttö

Moottori DC-moottori

Pulssianturi Ei ole

Nimellisjännite 24 V DC

Käyttölämpötila 5 ... 40 °C

• Yksi signaali eteenpäin, toinen taaksepäin (ON/OFF)
• Helppo plus- ja miinusliikkeen säätö 
• Saatavana kaksi mallia kahdessa koossa, työntövoima vastaa ø16 ja ø25 ilmasylinteriä:
LZB – pyöreä runkorakenne
Suljettu ruuvimekanismi
LZC – johteellinen rakenne
Sivuttaiskuormitus varren päässä sallittu tietyissä rajoissa
• Tunnistimien asennusmahdollisuus
• Useita kiinnitysvaihtoehtoja

LZ-sarjan sähkötoimisen sylinterin ohjain
LC3F

•  Yksi signaali eteenpäin, toinen taaksepäin (ON/OFF). Ohjain toimii magneettiventtiillin 
tavoin

• Työntovoiman säätömahdollisuus valinnaisena. Työntövoima voidaan säätää trimmerillä
•  Ohjaus mahdollista vain komella erityyppisellä tulosignaalilla: - Suunta, työntovoima, 

tulo ON/OFF

Ohjausyksiköt

Tuotekoodi Käyttöjännite

LC3F212-5A3□
24 VDC ± 10 % Maks. 1,3 A

Maks. 2,3 ALC3F212-5A5□

□  A:  Liittimet ja pistokkeet saatavana lisävarusteena B: Ei sisälly
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Turvallisuusohjeet

Nämä turvallisuusohjeet on laadittu vaaratilanteiden ja/tai laitevaurioiden 
välttämiseksi. Vaaratilanteet on jaettu vakavuusasteen mukaan ja otsikoitu 
”Huomio”, ”Varoitus” tai ”Vaara”. Turvallisuuden maksimoimiseksi on nouda-
tettava myös kansainvälisissä (ISO/IEC)*1) -standardeissa ja muissa turvalli-
suusmääräyksissä annettuja turvallisuusohjeita.
*1)  ISO 4414: Pneumaattinen tehonsiirto. Järjestelmiä sekä niiden komponentteja koskevat yleiset periaat-

teet ja turvallisuusvaatimukset. ISO 4413: Hydraulinen tehonsiirto. Järjestelmiä sekä niiden komponent-
teja koskevat yleiset periaatteet ja turvallisuusvaatimukset. IEC 60204-1: Koneturvallisuus – koneiden 
sähkölaitteisto. (Osa 1: Yleiset vaatimukset) ISO 10218-1: Manipuloivat teollisuusrobotit – Turvallisuus 
jne.

1. 0  Käytettävien pneumatiikkakomponenttien sopivuudesta käyttötar-
koitukseensa vastaa pneumatiikkajärjestelmän suunnittelija tai sen 
teknisten ominaisuuksien määrittelijä.

  Koska tässä tuoteluettelossa esitettyjä komponentteja käytetään 
moneen eri käyttötarkoitukseen ja erilaisissa ympäristöissä, niiden 
sopivuus tarkoitettuun järjestelmään määritellään teknisten tietojen 
ja/tai testien perusteella asiakkaan erikoisvaatimusten täyttämiseksi. 
Laitteiston odotetun toiminnan ja turvallisuuden varmistamisesta vastaa 
henkilö, joka on määritellyt tuotteen sopivaksi käyttötarkoitukseensa. 
Tällaisen henkilön tulee tarkastaa tuotteen voimassa olevat erittelyt 
tuoteluetteloista ja huomioida laitteiston kokoonpanoa määriteltäessä 
laitevaurion mahdollisuus.

200  Ainoastaan koulutetut henkilöt saavat käyttää pneumaattisia 
laitteita ja koneita.

  Pneumatiikkalaitteet voivat olla vaarallisia virheellisesti käsiteltyinä. 
Asentajien, käyttäjien ja korjausten suorittajien tulee olla koulutettuja 
ja kokeneita henkilöitä.

300  Koneita tai laitteita ei saa huoltaa eikä komponentteja irrottaa 
ennen kuin on varmistuttu täydellisestä turvallisuudesta.

 1.  Ennen töiden suorittamista kaikki laitteet ja prosessinohjauslaitteet 
on lukittava turvallisiin asentoihin.

 2.  Ennen komponenttien irrottamista toimi ensin edellä olevan kohdan 
1 mukaisesti ja sen jälkeen kytke kaikki ulkoiset energianlähteet irti 
ja poista paine järjestelmästä. Lue kaikki tuotekohtaiset varoitukset 
huolellisesti ja noudata niitä.

 3.  Varmista ennen laitteiston uudelleenkäynnistystä, ettei hallitsemat-
tomia liikkeitä voi tapahtua.

4. 0  Ota ennakkoon yhteyttä SMC:hen ja huomioi varotoimet erityisen 
tarkasti, jos komponenttia käytetään seuraavissa olosuhteissa.

 1.  Muissa kuin teknisten erittelyjen mukaisissa olosuhteissa tai ympä-
ristöissä, ulkona tai suorassa auringonpaisteessa.

 2.  Asennuksissa, jotka liittyvät ydinvoimaan, rautateihin, lennon-
ohjaukseen, avaruustekniikkaan, merenkulkuun, ajoneuvoihin, 
sotilastekniikkaan, sairaalalaitteisiin, palamiseen tai huvilaitteisiin, 
elintarvike- ja juomateollisuuteen, hätäpysäytyslaitteisiin, puristin-
laitteisiin, turvalaitteisiin tai muihin järjestelmiin, jotka eivät mahdu 
tuoteluettelon vakioerittelyjen puitteisiin.

 3.  Tarkoituksiin, jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti ihmisiin, eläimiin 
tai omaisuuteen; tällöin vaaditaan erityinen turvallisuusselvitys.

 4.  Turvalukituspiireissä, joissa vaaditaan kaksoislukituksen toteutta-
mista vikatilanteen varalta mekaanisen suojatoiminnon avulla sekä 
säännöllisiä tarkastuksia toiminnan varmistamiseksi.

Rajoitettu takuu ja vastuulauseke/määräysten nou-
dattaminen
Tuotteita koskevat seuraavat ehdot ”Rajoitettu takuu ja vastuulauseke” 
sekä ”Määräysten noudattaminen”.
Ne on luettava ja hyväksyttävä ennen tuotteen käyttöä.

Rajoitettu takuu ja vastuulauseke

1. 0 Tuotteiden takuuaika on 1 vuosi käytössä tai 1,5 vuotta tuotteen 
toimituksesta; ensin täyttyvä on määräävä. *2) Tuotteelle saate-
taan myös ilmoittaa tietty kestoaika, kestomatka tai varaosien 
vaihtotarve. Kysy lisätietoja lähimmältä myyntiedustajaltamme.

2. 0 Jos komponentin takuuaikana ilmoitettu vika tai vaurio kuuluu 
kiistattomasti vastuullemme, toimitamme korvaavan komponen-
tin tai tarvittavat osat. Tämä rajoitettu takuu koskee yksinomaan 
tuotettamme, ei tuotteen vikaantumisen aiheuttamia seurannais-
vahinkoja.

3. 0 Lue takuuehdot ja vastuulausekkeet kunkin tuotteen omasta 
tuoteluettelosta ennen SMC-tuotteiden käyttöä.

 *2)  Tämä 1 vuoden takuu ei koske imukuppeja. Imukuppi on kuluva 
osa, joten sen takuuaika on vuosi toimituspäivästä. Vaikka 
takuuaika olisi vielä voimassa, imukupin kuluminen käytön seu-
rauksena tai kumimateriaalin heikkeneminen eivät kuulu takuun 
piiriin.

Määräysten noudattaminen

1.  SMC:n tuotteiden käyttö joukkotuhoaseiden (WMD) tai muiden 
aseiden valmistuksessa on ehdottomasti kielletty.

2.  SMC:n tuotteiden tai teknologian vientiä maasta toiseen säädellään 
kyseisissä maissa voimassa olevilla turvallisuuslaeilla ja -asetuksilla. 
Ennen kuin SMC-tuote kuljetetaan toiseen maahan, tulee varmistaa, 
että vientiä koskevat paikalliset säädökset ovat tiedossa ja niitä 
noudatetaan.

1. 0Tuotteet toimitetaan teollisuuskäyttöön.
  Tässä kuvattavat tuotteet toimitetaan pääsääntöisesti teolli-

suuden  tuotantokäyttöön. Jos tuotteita aiotaan käyttää muilla 
aloilla, SMC:n kanssa on neuvoteltava  ennalta tuotteiden 
erittelyjen muuttamista tai sopimuksen solmimista varten.  
Jos asiassa on epäselvyyksiä, pyydämme ottamaan yhteyttä 
lähimpään myyntiedustajaamme.

SMC:n tuotteita ei ole tarkoitettu viralliseen metrologiseen 
käyttöön.
SMC:n valmistamille tai myymille mittalaitteille ei ole tehty tyyppi-
hyväksyntäkokeita maakohtaisten metrologiaa (mittaustekniikkaa) 
koskevien lakien vaatimalla tavalla. Siksi SMC:n tuotteita ei saa käyttää 
liiketoiminnassa tai sertifiointitoiminnassa, jota säätelevät maakohtaiset 
metrologiaa (mittaustekniikkaa) koskevat lait.

Varoitus

Turvallisuusohjeet Lue ”SMC-tuotteiden käsittelyohjeet” (M-E03-3) ja käyttöohjeet ennen käyttöä.

Huomio

Huomio
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Yleiset varotoimet 
Nämä ohjeet on luettava ennen komponenttien käsittelyä. Katso 
kunkin mallisarjan erityisohjeet pääluettelosta.

1. Väliaine
  Ota yhteys SMC:hen, jos tuotteita käytetään muulla kuin paineilmalla 

(alipaine mukaan lukien).
  Yleisille väliaineille tarkoitettujen tuotteiden kohdalla kysy soveltuvat 

väliaineet SMC:ltä.

2. Asenna ilmankuivain, jälkijäähdytin tms.
  Liiallinen kondenssivesi paineilmajärjestelmässä voi aiheuttaa 

venttiilien ja muiden paineilmakomponenttien toimintahäiriöitä. 
Ilmankuivaimen, jälkijäähdyttimen tms. asennus on suositeltavaa.

3. Vedenerottimen tyhjennys
  Ellei kondenssivettä tyhjennetä vedenerottimen kupista säännöllisesti, 

kuppi tulvii yli ja kondenssivettä pääsee paineilmaputkistoon. Jos 
kupin tarkastaminen ja irrottaminen on hankalaa, suosittelemme au-
tomaattityhjennyksellä varustetun vedenerottimen asennusta. Katso 
paineilman laatuvaatimukset ”Ilmankäsittelylaitteet”-luettelosta.

4. Käytä puhdasta ilmaa
  Jos paineilman joukossa on epäpuhtauksia, kuten kemikaaleja, 

synteettisiä materiaaleja, syövyttäviä kaasuja tms., se voi aiheuttaa 
rikkoutumisen tai toimintahäiriöitä. 

Varoitus
Ilmansyöttö

1. Varmista erittelyt.
  Tässä tuoteluettelossa esitellyt tuotteet on suunniteltu vain paineil-

masovelluksiin (alipaine mukaan lukien), ellei toisin ole mainittu. (Esim. 
sähköiset lineaariyksiköt tai nesteventtiilit).

  Tuotteita ei saa käyttää niiden suunnitteluparametrien ulkopuolella.
  Ota yhteys SMC:hen, jos tuotteita käytetään muulla kuin paineilmalla 

(alipaine mukaan lukien).

Varoitus
Valinta

1.  Käyttö on kielletty ympäristöissä, joissa tuote altistuu 
suoraan syövyttäville kaasuille, kemikaaleille, suolavedel-
le, vedelle tai höyrylle.

2. Tuotetta ei saa altistaa pitkään suoralle auringonpaisteelle.

3.  Tuotetta ei saa altistaa voimakkaille värähtelyille ja/tai 
iskuille.

4.  Tuotetta ei saa asentaa paikkoihin, joissa se altistuu 
säteilylämmölle.

Varoitus
Käyttöympäristö

1. Käyttöohje
  Tuotteet saa asentaa ja ottaa käyttöön vasta käyttöohjeen lukemisen 

jälkeen. Käyttöohjeen sisältö on myös ymmärrettävä. Säilytä käyttö-
ohje myöhempää tarvetta varten.

2. Tilantarve huoltoa varten
  Kun asennat tuotteita, jätä riittävästi tilaa huoltoa varten.

3. Kiristysmomentti
  Noudata ilmoitettuja kiristysmomentteja, kun asennat tuotteita.

Varoitus
Asennus

1. Huoltomenettelyt selostetaan käyttöohjeessa.
  Oikeiden menettelyjen laiminlyöminen voi aiheuttaa tuot-

teeseen toimintahäiriöitä ja johtaa laitteiston tai koneen 
vaurioitumiseen.

2. Huoltotyöt
  Paineilma voi väärin käsiteltynä olla vaarallista. Pneumatiikka-

järjestelmien kokoonpano-, käsittely- ja korjaustoimenpiteitä 
saavat suorittaa vain pätevät ammattilaiset.

3. Vedenerottimen tyhjennys
  Tyhjennä kondenssivesi ilmansuodattimista säännöllisesti. 

(Katso tekniset erittelyt.)

4. Sulkeminen ennen huoltoa
  Ennen kaikkia huoltotöitä on varmistettava, että syöttöpaine 

on katkaistu ja kaikki jäljellä oleva paine vapautettu ennen 
järjestelmässä työskentelyä.

5. Käyttöönotto huollon ja tarkastuksen jälkeen
  Varmista, että hallitsemattomat liikkeet on estetty toimintahäi-

riön varalta ennen käyttöönottoa. Kytke työpaine ja sähkövirta 
järjestelmään ja tarkasta oikea toiminta ja mahdolliset vuodot. 
 Jos toiminta on epänormaalia, varmista tuotteen asetuspa-
rametrit.

6. Älä tee tuotteeseen muutoksia.
 Älä pura tuotetta.

Varoitus
Huolto

1. Ennen putkitusta
 Poista putkista kaikki roskat, leikkuuöljy, pöly jne.

2. Putkiteipin käyttö
  Kun kierrät putkia tai liittimiä liitäntöihin, varmista että putkikierteistä 

ei pääse lastuja tai tiivistemateriaalia putken sisään. Jos käytät 
kierreteippiä, jätä 1,5 - 2 kierteen harjaa paljaaksi kierteen päästä.

Huomio
Putkitus
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Tavallisimmat pneumatiikkasymbolit

Paineilman syöttö (1 tai P)

Poisto (3, 5 tai E, R)

Äänenvaimennin

Vastusventtiili

Säädettävä vastusventtiili

Suodatin vedenerottimella ja 
automaattisella tyhjennyksellä

Suodatin vedenerottimella ja 
manuaalisella tyhjennyksellä

Paineensäädin paineenpois-
tolla

Sumuvoitelulaite

FRL – yhdistetty suodatin, säädin 
ja sumuvoitelulaite

Yksitoiminen sylinteri jousipa-
lautuksella

Kaksitoiminen sylinteri magneetti-
männällä tunnistinta varten

Kaksitoiminen sylinteri magneet-
timännällä tunnistinta varten ja 
säädettävällä vaimennuksella mo-
lemmissa päätyasennoissa

Kaksitoiminen sylinteri

Kaksitoiminen sylinteri säädettävällä 
vaimennuksella molemmissa pääty-
asennoissa

Kääntösylinteri

Venttiilin ohjaus, yleissymboli

Venttiilin ohjaus, rulla

Venttiilin ohjaus, jousi

Venttiilin ohjaus, painonappi

Venttiilin ohjaus, esiohjattu

Sähköohjattu venttiili, suoraan-
vaikuttava

Sähköohjattu venttiili, sisäisesti 
esiohjattu

3/2-venttiili, normaalisti suljettu, monostabiili, 
paineohjattu, jousipalautuksella

13

2

12

2/2-venttiili, normaalisti suljettu, 
monostabiili, painonappiohjaus jousi-
palautuksella

1

2

3/2-venttiili, normaalisti suljettu, esiohjattu
2

1 3

3/2-venttiili, normaalisti avoin, esiohjattu
3

2

1

5/2-venttiili, bistabiili
1 35

24

5/2-venttiili, monostabiili
1 35

24

5/3-venttiili, paineistettu keskiasento
5 1 3

4 2

5/3-venttiili, suljettu keskiasento
5 1 3

4 2

5/3-venttiili, avoin keskiasento
5 1 3

4 2

Vastaventtiili

TAI-venttiili
1 1

2

JA-venttiili
1 1

2

Pikapoistoventtiili
3 1

2

Vastusvastaventtiili, säädettävä
1 2

2x 3/2-venttiili, normaalisti suljettu/ 
normaalisti suljettu

1 3

2

5

4

2x 3/2-venttiili, normaalisti suljettu/ 
normaalisti avoin

1 3

2

5

4

2x 3/2-venttiili, normaalisti avoin/ 
normaalisti avoin

1 3

2

5

4
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Kierteen merkintä Ulkohalkaisija Sisähalkaisija
M3 –  3 mm  2,5 mm

M5 –  5 mm  4,2 mm

1/8" 01 R6  9,7 mm  8,6 mm

1/4" 02 R8 13,2 mm 11,4 mm

3/8" 03 R10 16,7 mm 15 mm

1/2" 04 R15 21 mm 18,6 mm

3/4" 06 R20 26,4 mm 24,1 mm

1" 10 R25 33,2 mm 30,3 mm

1 1/4" 12 R32 41,9 mm 39,8 mm

1 1/2" 14 R40 47,8 mm 44,8 mm

2" 20 R50 59,6 mm 56,7 mm

Aukon numero:
1 (P) Tulo, yleensä pääilmansyöttö.
2 (B) Lähtö kuluttajalaitteille.
3 (R, E)  Poistoaukko.
4 (A) Lähtö kuluttajalaitteille.
5 (R, E)  Poistoaukko.
10  Venttiilin sulkevan pulssin liitäntä.  

Vain 3/2 NO.
12  Liitäntä ohjaukselle, joka yhdistää tuloliitännän 1 ja 

liitännän 2.
14  Liitäntä ohjaukselle, joka yhdistää tuloliitännän 1 ja 

liitännän 4.

• Yksittäiset parilliset numerot tarkoittavat lähtöä.
• Yksittäiset parittomat numerot (paitsi 1) tarkoittavat poistoa.
• Kaksinumeroiset ovat ohjausliitäntöjä.

Liitäntöjen numerointi

Selostus pneumatiikkakomponenttien eri 
liitäntöjen nimeämisestä.

Kierrekoot

R1/8

R1/4
R3/8

R1/2

SMC:n tuotekoodi sisältää tiedon kierteestä. Katso 
KQ2-liittimet luvusta 4.  
Tuotekoodin viimeiset merkit ilmaisevat kierteen 
tyypin. 

Tästä näet niiden merkitykset:

U01  UNI-kierre. Sopii kartio-, NPT- ja lieriö-
kierteisiin. Tasotiiviste.

01S   Kartiokierre. Sopii myös lieriökier-
teeseen. Tiivistys PTFE-suihkeella 
kierteisiin.

G01  Lieriökierre. Tasotiiviste.
M3/M5  Metrinen kierre. Tasotiiviste.

1, P

1
P

3, R

5
R

3
R

4, A
14PA PB

2, B
122, B

1, P
3, R

2, B

3/2-venttiili, normaalisti suljettu, esiohjattu

3/2-venttiili, normaalisti avoin, esiohjattu



Muuta

M
uuta

544

Sylinterit
Kaksitoiminen sylinteri  Sylinteri, jossa män-

nän liike kumpaankin 
suuntaan tapahtuu 
paineistetun väliai-
neen voimalla.

Yksitoiminen sylinteri  Sylinteri, jossa 
männän liike toiseen 
suuntaan tapah-
tuu paineistetun 
väliaineen voimalla 
ja toiseen suuntaan 
muulla voimalla 
(jousi).

Sylinterin pääty   Rajoittaa männän liikkeen sylinteris-
sä.

Männänvarsi  Osa, joka on kiinni männässä ja kul-
kee sylinterin toisen tai molempien 
päätyjen läpi.

Männänvarren liike ulos sylinteristä.

Männänvarren liike sisään sylinteriin.

Männänvarsi on ulommassa pääty-
asennossa.

Männänvarsi on sisemmässä pääty-
asennossa.

 Sylinterin kammio, jonka paineista-
minen aikaansaa plusliikkeen.

Sylinterin kammio, jonka paineista-
minen aikaansaa miinusliikkeen.

Venttiilit
2/2-venttiili  Venttiili, jossa on yksi tulo ja yksi lähtö; kaksi 

mahdollista asentoa.

3/2-venttiili  Venttiili, jossa on yksi tulo, yksi lähtö ja pois-
to; kaksi mahdollista asentoa.

5/2-venttiili  Venttiili, jossa on yksi tulo, kaksi lähtöä ja 
kaksi poistoa; kaksi mahdollista asentoa.

5/3-venttiili  Venttiili, jossa on yksi tulo, kaksi lähtöä ja 
kaksi poistoa; kolme mahdollista asentoa.

Normaalisti suljettu venttiili (NC)  Kun venttiili ei ole 
aktivoituna, tulo- ja 
lähtöliitännän välinen 
yhteys on suljettu.

Normaalisti avoin venttiili (NO)  Kun venttiili ei ole 
aktivoituna, tulo- ja 
lähtöliitännän välinen 
yhteys on auki.

Bistabiili venttiili  Ei jousipalautusta, venttiili 
jää asentoonsa seuraavaan 
aktivointiin asti. Kaksi stabiilia 
asentoa ja ”muisti”.

Monostabiili venttiili  Jousipalautteinen, venttiili palaa 
perusasentoonsa, kun se ei ole 
aktivoituna.

Venttiili, jolla voidaan ohjata vir-
taus vaihtoehtoisille reiteille tai 
avata ja sulkea virtauskanava.

 Venttiili, jolla voidaan säätää 
virtaamaa.

 Venttiili, jolla voidaan säätää 
painetta.

 Venttiilin ohjaus vaikuttaa 
suoraan karaan tai istukkaan. 
Ohjaus voi tapahtua käsin, 
mekaanisesti, pneumaattisesti 
tai sähköisesti.

  Esiohjattu venttiili tarvitsee 
ohjaussignaalin lisäksi syöttö-
paineen vaihtaakseen tilaansa. 
Syöttöpaine voidaan ottaa 1-lii-
tännästä tai erillisestä esiohjaus-
liitännästä venttiilistä riippuen. 
Venttiilin sisällä on siis erillinen 
esiohjausventtiili, joka pienentää 
ohjauksen tehontarvetta.  

Termejä ja määritelmiä

Lyhyt sanasto yleisistä pneumatiikan termeistä ja määritelmistä. 

 Suuntaventtiili

Virtausventtiili

Paineensäätöventtiili

Suoraanohjattu

 
 
 
 
 
Esiohjattu

Plusliike 
 
Miinisliike 
 
Ulkoasento 
 
 
Sisäasento 
 
 
Pluskammio 
 
 
Miinuskammio
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Euroopassa SI-järjestelmää on käytetty jo pitkään ja se 
on voimassa yli sadassa maassa kautta maailman. 
Lyhenne ”SI” on ranskaa ja tulee sanoista Système 
International d’Unités – eli ”kansainvälinen mittayksik-
köjärjestelmä”.

Etuliite
SI-järjestelmässä perusyksiköt saadaan suuremmiksi 
tai pienemmiksi käyttämällä etuliitteitä, jotka tarkoitta-
vat kymmenen potensseja.

Tavallisimmat etuliitteet ovat taulukossa oikealla.

Paineen yksiköt
Paine ilmaistaan Pascaleina (baari on vanha yksikkö, 
jota käytetään yhä vähemmän). 1 bar = 100 000 Pa 
(pascalia) = 100 kPa (kilopascalia) = 0,1 MPa (mega-
pascalia).

Paine fysiikassa
Fysiikassa käytetään absoluuttista painetta (p abs), 
mikä merkitsee, että asteikko alkaa nollasta absoluutti-
sen tyhjiön kohdalla.

Paine pneumatiikassa
Pneumatiikassa käytetään asteikkoa, jonka nollapiste 
on ilmakehän paineen kohdalla ja –100 kPa absoluut-
tisen tyhjiön kohdalla. Ilmanpaineet ilmoitetaan tässä 
tuoteluettelossa näin.

Normaali-ilma ilmaistaan usein 
lisäämällä n yksikön jälkeen 
(esimerkiksi ln normaalilitralle). 

Tämä normaali-ilma on ilma-
kehän paineessa, 20 °C lämpö-
tilassa ja ilman suhteellinen 
kosteus on 65 %. Usein tätä 
kutsutaan ”huoneilmaksi”.

0,4 MPa

0,3 MPa

0,2 MPa

0,1 MPa

(ilmakehän 
vakiopaine)

Fysiikka Meteorologia Pneumatiikka

p
 =

 p
ai

ne

alipaine
1013 mbar

500 kPa

400 kPa

300 kPa

200 kPa

100 kPa100 kPa

0 kPa

4 bar

3 bar

2 bar

1 bar

0 bar

–1 bar

0 MPa

–100 kPa

SI-yksiköt ja nimitykset

SI-järjestelmä rakentuu seitsemästä perusyksiköstä, joista voidaan johtaa 
johdannaisyksiköitä. Tässä esitetään yksiköt, joita käytetään yleisesti 
pneumatiikassa.

Suure Symboli SI-yksikkö Nimitys Huomaa

Perusyksiköt

Massa m kg kilogramma

Pituus s m metri

Aika t s sekunti

Johdannaisyksiköt

Pinta-ala A m2 neliömetri

Tilavuus V m3 kuutiometri

Nopeus v m/s metriä sekunnissa

Kiihtyvyys a m/s2 metriä sekunnissa toiseen

Hitausmomentti J kgm2 kilogrammametriä toiseen

Voima F N Newton = kg · m/s2

Paino g N Newton = kg · 9,82

Energia (työ) W J Joule (= Newtonmetri) = kg · m2/s2

Momentti M Nm Newtonmetri

Teho P W Watti = J/s = Nm/s

Paineilmaan liittyvät johdannaisyksiköt

Paine p Pa Pascal = N/m2

Normaalitilavuus Vn m3
n normaalikuutiometri

Tilavuusvirta Qn m3
n/s normaalikuutiometriä sekunnissa

Potenssi Kerroin Etuliite Symboli

10–6 0,000 001 mikro- µ

10–3 0,001 milli- m

10–2 0,01 sentti- c

10–1 0,1 desi- k

101 10 deka- da

102 100 hehto- h

103 1 000 kilo- k

106 1 000 000 mega- M
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S
mm2

kv
dm3/min

Kv
m3/h

Cv
USG/min

f
gal/min

Qn

ln/min

S  1  0,794 0,048 0,055 0,046 54,53

kv 1,259  1 0,06 0,07 0,058 68,65

Kv 20,979 16,667 1 1,166 1,035 1 144 

Cv 18 14,3 0,858 1 0,829 981,5

f 21,7 17,243 0,967 1,206 1 1 184

Virtauksen yksiköt
Kansainvälisten virtauksen mittayksiköiden 
vertailu ja muuntaminen.

Jotta venttiilin soveltuvuus tiettyyn kohteeseen 
voitaisiin määrittää, on tiedettävä muutakin kuin 
suurin virtausarvo. On myös hyvä tietää, millä tavalla 
ominaisuudet ja arvot on mitattu, jotta niitä osataan 
hyödyntää oikein järjestelmäsuunnittelussa.

Venttiilin virtausominaisuudet riippuvat seuraavista 
muuttujista:

• Paine lähtöliitännässä

• Painehäviö venttiilissä

•  Lähtö- ja tulopaineen suhde

• Lämpötila

Yleensä tiedot virtausominaisuuksista annetaan nor-
maalitilavuuksissa. Normaalitilavuus on tilavuus, jonka 
ilma vaatii ilmakehän paineessa, lämpötilan ollessa 
20 °C ja suhteellisen kosteuden 0 % (normaali-ilma). 
Yleisesti käytetään myös suhteellista kosteutta 65%. 
Tällöin puhutaan ANR-ilmasta. Tämä tilavuus ilmoite-
taan usein yksikössä ln. Koska litra ei ole SI-yksikkö, 
normaalitilavuuden yksikön tulisi oikeastaan olla dm3

n. 
Tällainen yksikkö on kuitenkin kömpelö, joten käytäm-
me yksinkertaisuuden vuoksi yksikköä ln.

Alla olevassa kaaviossa kuvataan kaikki maailmalla 
käytössä olevat yksiköt ja niiden suhteet. Nuolet 
kuvaavat kertoimia, joilla yksiköt voidaan muuttaa 
toisiksi.

Cv

f kv Kv

S

CQn

18

270

5

0,055

16,67
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1,
20

6

0,
82

9

18



2

M
uu

ta

Muuta

547

Qn – normaalitilavuusvirta
Jotta virtausta voitaisiin kuvata, on käyttöön otettu 
yksikkö tilavuusvirta, ts. virtaus, joka kulkee venttiilin läpi 
kun tulopaine on 6 bar ja painehäviö 1 bar. Tilavuusvirta 
on karkea arvo, koska mittaustapaa ja -olosuhteita ei ole 
standardoitu.

C-arvo
C-arvo (konduktanssi) on yksikkö, jota ISO ja nykyinen 
standardi käyttää virtauksen ilmaisemiseen. Tuotteen 
C-arvo saadaan selville jakamalla tuotteen suurin virtaus 
(Q) absoluuttisella tulopaineella (P1a). Yksikkö on litraa/
sekunti/bar.

Qn = C x 227 kun b = 0,10

Qn = C x 233 kun b = 0,15

Qn = C x 240 kun b = 0,20

Qn = C x 247 kun b = 0,25

Qn = C x 254 kun b = 0,30

Qn = C x 263 kun b = 0,35

Qn = C x 272 kun b = 0,40

Qn = C x 282 kun b = 0,45

b-arvo
Tuotteen b-arvo ilmoitetaan usein yhdessä C-arvon 
kanssa. Tuotteen b-arvo saadaan jakamalla absoluuttinen 
lähtöpaine (P2a) absoluuttisella tulopaineella (P1a) yli- ja 
alikriittisen virtauksen rajakohdassa. Arvo on ykköstä 
pienempi luku ja ilman yksikköä, koska se ilmaisee suh-
detta. Mitä suurempi luku, sitä suurempi virtaus. Kahdella 
tuotteella voi olla sama C-arvo, mutta eri b-arvo. Tämä 
merkitsee, että tuotteilla on sama maksimivirtaus (Qn), 
mutta eri painehäviö esimerkiksi puolella virtauksella.

S – ekvivalentti virtauspinta-ala
Arvo S (mm2) on se mittauslaitteen virtauspinta-ala, joka 
aiheuttaa mittauslaitteeseen saman painehäviön kuin 
venttiilijärjestelmä, jonka virtaus on sama. SMC ilmoit-
taa tämän arvon kaikille komponenteille. Arvo mitataan 
käyttäen ilmaa väliaineena ja se voidaan helposti muuttaa 
muihin yksiköihin, esimerkiksi kv- tai Cv-arvoksi. 

kv-arvo
Metrinen mitta "normaalilitroille minuutissa". Tämä arvo 
perustuu vedellä tehtyihin mittauksiin. Arvo kv on 1, kun 
yhden minuutin aikana vettä kulkee yksi litra ja painehäviö 
on 1 bar.  

Kv-arvo
Kuten yllä oleva kv-arvo, mutta ilmaistuna yksikössä m3/h, 
ts. SI-järjestelmän mukainen.

Cv-arvo
Määritellään kuten yllä olevat arvot, mutta perustuu anglo-
saksiseen mittajärjestelmään. Tässä mitataan US-gallonaa 
(USG) minuutissa painehäviön ollessa 1 psi (0,07 bar) ja 
lämpötilan 60 °F (15,6 °C).

f-arvo
Kuten Cv-arvo, mutta mitataan englantilaista gallonaa (gal) 
minuutissa.

p1 p2

Paineensäädin

Säädettävä 
vastusventtiili

Mitattava laite
Virtausmittari

Painemittari Painemittari
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Sylinterin mitoitus

Tästä saat apua laskentaan, minkä kokoinen sylinteri sopii 
parhaiten tiettyyn käyttökohteeseen.

F = p · A π · d2

4A =

Sylinterin voima lasketaan alla olevan teoreettisen sylinte-
rivoiman laskentataulukon tai seuraavien kaavojen avulla:

 F = voima (N)

 p = paine (MPa)

 d = sylinterin halkaisija (mm)

 A = pinta-ala (mm2)

Miinusliikkeessä voima on pienempi, koska männän 
pinta-ala on pienempi männänvarren takia.

Kuormitusaste ei saa olla suurempi kuin noin 70 % tavalli-
sille sylinteriliikkeille ja noin 50 % hitaille liikkeille. Varmista, 
ettei suurin sallittu paine ylity (SMC käyttää peruspainee-
na 0,5 Mpa saraketta).

Esimerkki: 1000 N sylinterivoimalle tulee valita halkaisijal-
taan 63 mm sylinteri: 1000 (voima) ÷ 0,7 (maks. kuormi-
tusaste 70 %) ≈ 1428; seuraava suurempi sylinterivoima 
0,5 MPa sarakkeessa on 1559, joka vastaa sylinterin 
halkaisijaa 63.

Teoreettisen sylinterivoiman laskenta

Sylinterin 
nimellishalkaisija

Männänvarren 
halkaisija

Liike
Männän teholl. 
pinta-ala [cm2]

Paine [MPa], sylinterin voima Newtoneina [N]

   0,2    0,3    0,4    0,5    0,6    0,7    0,8    0,9    1,0

  6 mm  3 mm
Plus   0,28 6 8 11 14 17 20 — — —

Miinus   0,21 4 6 8 11 13 15 — — —

 10 mm  4 mm
Plus   0,79 16 24 31 39 47 55 — — —

Miinus   0,66 13 20 26 33 40 46 — — —

 12 mm  6 mm
Plus   1,13 23 34 45 57 68 79 90 102 113

Miinus   0,85 17 25 34 42 51 59 68 76 85

 16 mm  6 mm
Plus   2,01 40 60 80 101 121 141 161 181 201

Miinus   1,73 35 52 69 86 104 121 138 155 173

 20 mm  8 mm
Plus   3,14 63 94 126 157 188 220 251 283 314

Miinus   2,64 53 79 106 132 158 185 211 238 264

 25 mm 10 mm
Plus   4,91 98 147 196 245 295 344 393 442 491

Miinus   4,12 82 124 165 206 247 289 330 371 412

 32 mm 12 mm
Plus   8,04 161 241 322 402 483 563 643 724 804

Miinus   6,91 138 207 276 346 415 484 553 622 691

 40 mm 16 mm
Plus  12,57 251 377 503 628 754 880 1 005 1 131 1 257

Miinus  10,56 211 317 422 528 633 739 844 950 1 056

 50 mm 20 mm
Plus  19,63 393 589 785 982 1 178 1 374 1 571 1 767 1 963

Miinus  16,49 330 495 660 825 990 1 155 1 319 1 484 1 649

 63 mm 20 mm
Plus  31,17 623 935 1 247 1 559 1 870 2 182 2 494 2 806 3 117

Miinus  28,03 561 841 1 121 1 402 1 682 1 962 2 242 2 523 2 803

 80 mm 25 mm
Plus  50,27 1 005 1 508 2 011 2 514 3 016 3 519 4 022 4 522 5 027

Miinus  45,36 907 1 361 1 814 2 268 2 722 3 175 3 629 4 082 4 536

100 mm 30 mm
Plus  78,53 1 571 2 356 3 141 3 927 4 712 5 497 6 282 7 068 7 853

Miinus  71,47 1 429 2 144 2 859 3 574 4 288 5 003 5 718 6 432 7 147

125 mm 32 mm
Plus 123 2 450 3 680 4 910 6 150 7 360 8 590 9 820 11 040 12 270

Miinus 115 2 294 3 441 4 588 5 735 6 882 8 029 9 176 10 323 11 470

140 mm 36 mm
Plus 154 3 080 4 620 6 160 7 700 9 240 10 800 12 300 13 900 15 400

Miinus 144 2 880 4 320 5 760 7 200 8 640 10 100 11 500 13 000 14 400

160 mm 40 mm
Plus 201 4 020 6 030 8 040 10 050 12 060 14 070 16 080 18 100 20 110

Miinus 189 3 770 5 650 7 540 9 420 11 310 13 190 15 080 16 960 18 850

180 mm 45 mm
Plus 254 5 080 7 620 10 200 12 700 15 200 17 800 20 300 22 900 25 400

Miinus 239 4 780 7 170 9 560 12 000 14 300 16 700 19 100 21 500 23 900

200 mm 50 mm
Plus 314 6 280 9 420 12 600 15 700 18 800 22 000 25 100 28 300 31 400

Miinus 295 5 900 8 850 11 800 14 800 17 700 20 700 23 600 26 600 29 500

250 mm 60 mm
Plus 491 9 820 14 700 19 600 24 600 29 500 34 400 39 300 44 200 49 100

Miinus 463 9 260 13 900 18 500 23 200 27 800 32 400 37 000 41 700 46 300

300 mm 70 mm
Plus 707 14 100 21 200 28 300 35 400 42 400 49 500 56 600 63 600 70 700

Miinus 668 13 400 20 000 26 700 33 400 40 100 46 800 53 400 60 100 66 800
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Alla olevassa taulukossa on annettu virtaukset erikokoi-
sissa ja -pituisissa putkissa. Ylempi arvo koskee pelkkää 
putkea ja alempi putkea, jonka toisessa päässä on suora 
KQ2H-liitin ja toisessa päässä KQ2L-kulmaliitin.

Virtaus (Qn) ilmoitetaan yksikössä ln/min, eli:  
SISÄÄN = 0,6 MPa ja ULOS = 0,5 MPa.

Huomaa! Jos valitulle venttiilille valitaan putki, jossa 
virtaus on sama, virtaus alenee 71 %:iin venttiilin kapasi-
teetista.

Esimerkki: VZ3000-venttiili (196 ln/min) 3 metrin putkel-
la, halkaisija 6 mm/4 mm (191 ln/min liittimineen), antaa 
virtaukseksi noin 140 ln/min.

Sarjaankytkentä 
samoilla virtaamilla

Sarjaankytkentä 
eri virtaamilla

Rinnankyt-
kentä

1 + 1 ⇨ 71 % 2 + 1 ⇨ 89 % 1 + 1 ⇨ 2

1 + 1 + 1 ⇨ 58 % 3 + 1 ⇨ 95 % 1 + 2 ⇨ 3

1 + 1 + 1 + 1 ⇨ 50 % 4 + 1 ⇨ 97 % 1 + 3 ⇨ 4

Esimerkki: Jos kaksi komponenttia, joilla on sama virtaus 
(1), kytketään sarjaan, virtaus alenee 71 %:iin yhden kom-
ponentin virtauksesta.

Sarjaankytkentä

= + +1
S2

1
S1

2
1

S2
2

1
Sn

2

Rinnankytkentä

Virtaus putkissa ja liittimissä

Yksinkertainen peukalosääntö ilmavirtauksen 
laskentaan eripituisissa ja -kokoisissa putkissa.

Putki (ulko-/sisähalk.) 0,5 m 1 m 3 m 5 m

3,2 mm/2 mm 76 54 35 27

liittimineen 61 48 33 26

4 mm/2,5 mm 134 101 61 48

liittimineen 98 82 56 45

6 mm/4 mm 424 333 209 165

liittimineen 314 272 191 156

8 mm/5 mm 722 581 374 297

liittimineen 473 426 321 268

8 mm/6 mm 1 105 906 596 476

liittimineen 700 641 498 422

10 mm/8 mm 2 156 1 826 1 251 1 012

liittimineen 1 083 1 056 958 879

12 mm/9 mm 2 780 2 387 1 666 1 355

liittimineen 1 662 1 565 1 419 1 276
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Keskimääräinen ilmankulutus
Näin voit laskea sylinterien ja ilmaputkiston keskimääräisen ilmankulutuksen.

Sinun tulee tietää keskimääräinen ilmankulutus vali-
taksesi kompressorin koon ja selvittääksesi käyttökus-
tannukset.

Seuraavassa selostetaan, miten tämän aukeaman 
kaavioita käytetään sylinterien ja ilmaputkiston keski-
määräisen ilmankulutuksen laskentaan.

Esimerkki:

Sylinterin halkaisija: 50 mm

Iskunpituus: 600 mm

Työpaine: 0,5 MPa

Työkierrot: 5 jaksoa minuutissa

Ilmaputkiston sisähalkaisija: 6 mm

Ilmaputkiston pituus: 2 m

Sylinterin ilmankulutus
1.  Katso kaaviosta 1 piste, jossa työpaineen kuvaaja (0,5 

MPa) leikkaa iskunpituuden kuvaajan (600 mm). Tämä 
on piste A.

2.  Siirry suoraan ylöspäin pisteestä A, kunnes leikkaat 
sylinterin halkaisijan kuvaajan (50 mm). Tämä on 
piste B.

3.  Siirry tästä pisteestä vaakasuoraan oikealle tai vasem-
malle ja lue ilmankulutus työkiertoa kohti (Qt) = 13 ln.

4.  Koska minuutissa tehdään 5 työkiertoa, kerrotaan 
yhden työkierron ilmankulutus (Qt) viidellä, jolloin saa-
daan todellinen keskimääräinen ilmankulutus (Qv).

Qv = Qt ∙ työkiertojen määrä minuutissa

Qv = 13 ln/min ∙ 5

Qv = 65 ln/min

Yksitoiminen (plus- tai miinusliike)

Kaksitoiminen = työkierto (plus- ja miinusliike)
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Kaavio 1 – sylinterin ilmankulutus työkiertoa kohti
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Ilmaputkiston ilmankulutus
5.  Katso kaaviosta 2 piste, jossa työpaineen kuvaaja 

(0,5 MPa) leikkaa ilmaputkiston pituuden kuvaajan (2 
m). Tämä on piste C.

6.  Siirry suoraan ylöspäin pisteestä C, kunnes leikkaat 
ilmaputkiston sisähalkaisijan kuvaajan (6 mm).  
Tämä on piste D.

7.  Siirry tästä pisteestä vaakasuoraan oikealle tai 
vasemmalle ja lue ilmankulutus työkiertoa kohti (Qt) 
= 0,56 ln.

8.  Koska minuutissa tehdään 5 työkiertoa, kerrotaan 
yhden työkierron ilmankulutus (Qt) viidellä, jolloin 
saadaan todellinen keskimääräinen ilmankulutus 
(Qv).

Qv = Qt ∙ työkiertojen määrä minuutissa

Qv = 0,56 ln/min ∙ 5

Qv = 2,8 ln/min

Kokonaisilmankulutus
Keskimääräinen kokonaisilmankulutus (Q) sylinterille 
ja ilmaputkistolle saadaan laskemalla kaksi Qv-arvoa 
yhteen.

Q = Qv sylinteri + Qv ilmaputkisto

Q = 65 ln/min + 2,8 ln/min

Q = 67,8 ln/min

Kaavat
Keskimääräinen ilmankulutus voidaan laskea myös 
seuraavilla kaavoilla:

Sylinterin keskimääräinen ilmankulutus

D2 · 4 · H · (p + 0.1) · n
105

π

Q =

Ilmaputkiston keskimääräinen ilmankulutus

ID2 · 4 · L · p · n
105

π

Q =

Q = ilmankulutus (ln/min)

D = sylinterin halkaisija (mm)

H = iskunpituus (mm)

ID = ilmaputkiston sisähalkaisija (mm)

L = ilmaputkiston pituus (mm)

p = työpaine (MPa)

n = työiskujen määrä minuutissa
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Kaavio 2 – ilmaputkiston ilmankulutus työkiertoa kohti
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Ilmaputkiston sisähalkaisija (mm)

Ilmankulutus – tai virtaus – ilmaistaan normaalilitroina 
minuutissa (ln/min). 1 normaalilitra on 1 dm3 ilmaa 
”huoneolosuhteissa” (normaali ilmanpaine, lämpötila 
20 °C ja ilman suhteellinen kosteus 65 %).
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Suurin virtaus
Näin voit laskea sylinterien ja ilmaputkiston suurimman virtauksen.

Suurin virtaus on tiedettävä, jotta FRL, venttiilit, 
putket jne. voidaan mitoittaa oikein. Jos komponentit 
mitoitetaan väärin, sylinterin nopeus saattaa jäädä liian 
pieneksi.

Seuraavassa selostetaan, miten tämän aukeaman 
kaavioita käytetään sylinterin suurimman virtauksen 
laskentaan.

Esimerkki:  
Sylinterin halkaisija: 63 mm

Männän keskinopeus: 355 mm/s

Työpaine: 0,6 MPa

Sylinterin suurin virtaus
1.  Määritä ensin männän maksiminopeus kertomalla 

keskinopeus kertoimella 1,41.

v maks. = v keski ∙ 1,41

v maks. = 355 mm/s ∙ 1,41 = 500 mm/s

2.  Katso kaaviosta 3 piste, jossa työpaineen kuvaaja 
(0,6 MPa) leikkaa männän maksiminopeuden kuvaa-
jan (500 mm/s). Tämä on piste E.

3.  Siirry suoraan ylöspäin pisteestä E, kunnes leikkaat 
sylinterin halkaisijan kuvaajan (63 mm). Tämä on 
piste F.

4.  Siirry pisteestä F vaakasuoraan oikealle tai vasem-
malle ja lue maksimivirtaus (Q) = 620 ln/min.

Kaavat
Suurin virtaus voidaan laskea myös seuraavilla 
kaavoilla:

Sylinterin suurin virtaus

D2 · 4 · v · (p + 0.1) · 60
105

π

Q =

Ilmaputkiston suurin virtaus

ID2 · 4 · vl · p · 60
105

π

Q =

Q = ilmavirtaus (ln/min)

D = sylinterin halkaisija (mm)

ID = ilmaputkiston sisähalkaisija (mm)

p = työpaine (MPa)

v = maks. nopeus = keskinopeus ∙ 1,41 (mm/s)

vl = ilman maks. nopeus putkistossa

Kaavio 3 – sylinterin suurin virtaus
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Alla oleva taulukko kertoo sylinterin tarvitseman maksimi-
virtauksen (normaalilitraa minuutissa [ln/min]). Tämä arvo 
riippuu männän halkaisijasta ja liikenopeudesta.

Taulukko pätee, kun paine on 0,5 MPa ja käytettävä nope-
us on maksiminopeus/loppunopeus.

Jos tiedät keskinopeuden ja haluat tietää maksiminopeu-
den, saat suuntaa antavan arvon kertomalla keskinopeu-
den 1,4:llä.

v maks. ≈ v keski ∙ 1,4

Esimerkki:  
Sylinterin, jonka halkaisija on 32 mm, maksiminopeus 
on 300 mm/s. Taulukon mukaan sylinteri tarvitsee 
virtauksen 90 normaalilitraa minuutissa.

Kun valitset sopivaa suodatinta, säädintä, venttiiliä 
ja putkea, et voi valita komponentteja, joiden virtaus 
on noin 90 normaalilitraa minuutissa. Jos teet niin, 
painehäviö kasvaa liian suureksi ja virtaus sylinteriin 

puolittuu. Kaikki sylinterin yhteydessä käytettävät 
komponentit muodostavat pitkän ketjun, jossa aiheu-
tuu kuristusta ja häviöitä.

Yleissääntönä voidaan sanoa, että painehäviö saa 
olla enintään 0,03 MPa kunkin komponentin yli. Jotta 
sylinteriin saataisiin oikea määrä ilmaa, jokaisen 
komponentin tulee pystyä käsittelemään huomatta-
vasti suurempaa virtausta. Karkea ohjearvo on, että 
kaikkien komponenttien virtauksen tulisi olla neljä 
kertaa suurempi kuin mitä sylinteri tarvitsee.

Koska 4 ∙ 90 on 360, suodattimen, säätimen ja kaik-
kien muiden komponenttien virtausarvon tulee olla 
noin 400 normaalilitraa minuutissa.

Luvun 1 alussa olevista taulukoista voi myös olla hyötyä 
mitoituksessa.

Pikavalintataulukko oikean virtauksen valintaan
Ellet laske sylinterin ilmankulutusta edellisillä sivuilla esitettyjen menetelmien 
avulla, voit katsoa alla olevasta pikavalintataulukosta ohjearvot mitoitukselle.

Sylinterin vaatima virtaus – ln/min 0,5 Mpa paineella

Halkaisija 
(mm)

Sylinterin maksiminopeus (mm/s)

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000

 20 10 30 40 50 60 70 80 90 100 120

 25 20 40 60 70 90 110 130 140 160 180

 32 30 60 90 120 150 180 210 230 260 290

 40 50 90 140 180 230 270 320 370 410 460

 50 70 140 210 280 360 430 500 570 640 710

 63 110 230 340 450 560 680 790 900 1 010 1 130

 80 180 360 550 730 910 1 090 1 270 1 450 1 630 1 810

100 290 570 850 1 130 1 420 1 700 1 980 2 260 2 550 2 830

125 440 880 1 320 1 770 2 210 2 650 3 090 3 530 3 970 4 420

140 550 1 110 1 660 2 220 2 770 3 320 3 880 4 430 4 990 5 540

160 720 1 450 2 170 2 890 3 620 4 340 5 060 5 790 6 510 7 230

180 920 1 830 2 750 3 660 4 580 5 490 6 410 7 320 8 240 9 160

200 1 130 2 260 3 390 4 520 5 650 6 780 7 910 9 040 10 170 11 300

250 1 770 3 530 5 300 7 070 8 830 10 600 12 360 14 130 15 900 17 660

300 2 540 5 090 7 630 10 170 12 720 15 260 17 800 20 350 22 890 25 430



M
uuta

Muuta

554

100 kPa = 0,1 MPa = 1 bar = 1 000 mbar

Imukuppien nostovoima
Laskentaohje imukuppien teoreettiselle nostovoimalle eri alipaineilla. 

Jotta voisit valita oikeankokoisen imukupin, sinun 
tulee tietää eri imukuppien teoreettinen nostovoima eri 
alipaineilla.

Seuraavassa esitetään kaavat ja taulukko, joita voit 
käyttää laskelmiesi perustana.

Imukuppi

Imukuppi

Vaaka-asen-
nossa

Pystyasen-
nossa

W

W

Alipaine kPa

F = p · A · 1
t ÷ 10

p = alipaine (kPa)

Alipaine mmHg

F = p ÷ 760 · A · 1
t · 10.13

p = alipaine (mmHg)

F = nostovoima varmuuskertoimineen (N)

A = imukupin pinta-ala (cm2)

t =  varmuuskerroin (vaaka-asennossa: 2–4; pysty-
asennossa: 4–8)

Täydennyksenä näihin kaavoihin voit etsiä nostovoiman 
eri alipaineilla alla olevasta taulukosta.

Huomaa! Taulukoista saamasi arvot tulee kertoa 1t :llä 
kuten yllä olevissa kaavoissa.

Kaavat

Teoreettisen nostovoiman laskenta

Imukupin halkaisija 2 mm 4 mm 6 mm 10 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm

Imukupin pinta-ala [cm2] 0,031 0,126 0,238 0,785 2,01 3,14 4,91 8,04 12,6 19,6

A
lip

ai
ne

–86 kPa –650 mmHg 0,27 N 1,09 N 2,45 N 6,8 N 17,4 N 27,2 N 42,5 N 69,7 N 109,2 N 169,8 N

–80 kPa –600 mmHg 0,25 N 0,98 N 2,26 N 6,3 N 16,1 N 25,1 N 39,3 N 64,3 N 100,8 N 156,7 N

–73 kPa –550 mmHg 0,23 N 0,92 N 2,07 N 5,8 N 14,7 N 23 N 36 N 58,9 N  92,4 N 143,7 N

–66 kPa –500 mmHg 0,21 N 0,84 N 1,89 N 5,2 N 13,4 N 20,9 N 32,7 N 53,6 N  84 N 130,6 N

–60 kPa –450 mmHg 0,19 N 0,76 N 1,7 N 4,7 N 12,1 N 18,8 N 29,5 N 48,2 N  75,6 N 117,6 N

–53 kPa –400 mmHg 0,17 N 0,67 N 1,51 N 4,2 N 10,7 N 16,7 N 26,2 N 42,9 N  67,2 N 104,5 N

–46 kPa –350 mmHg 0,14 N 0,59 N 1,32 N 3,7 N  9,4 N 14,6 N 22,9 N 37,5 N  58,8 N  91,5 N

–40 kPa –300 mmHg 0,12 N 0,5 N 1,13 N 3,14 N  8 N 12,6 N 16,9 N 32,1 N  50,4 N  78,4 N
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Seuraavassa selostetaan kaavojen ja kaavioiden avulla, 
miten voit laskea imukupin tyhjenemisen vaatiman ajan 
haluttuun alipainetasoon asti.

Tyhjenemisajan laskenta
Keskimääräinen imuvirtaus ejektorissa  
Q1 = 0,4 · Qmaks.

Putkiston maksimivirtaus  
Q2 = S · 11,1

Putkiston tilavuus ejektorin ja imukupin välillä  
V = 1 ÷ 1 000 · π ÷ 4 · D2 · L

Tyhjenemisaika  
T1 = V · 60 ÷ Q

T2 = 3 · T1

Qmaks. = ejektorin suurin imukyky (l/min), katso tuotteen 
tekniset tiedot

S =  putkiston ekvivalentti poikkipinta-ala (mm2), ks. 
kaavio 4

V = putkiston tilavuus (l) ejektorin ja imukupin välillä

T1 =  aika (s), jonka kuluessa saavutetaan 63 % maks. 
alipaineesta (PV)

T2 =  aika (s), jonka kuluessa saavutetaan 95 % maks. 
alipaineesta (PV)

Q = pienempi arvoista Q1 ja Q2

Esimerkki:  
Ejektori: ZH10BS-06-06

Maks. alipaine (pV): –88 kPa

Maks. imuvirtaus (Qmaks.): 24 l/min

Putkiston pituus (L): 1 m

Putken sisähalkaisija (D): 6 mm

Imukupin halkaisija: 10 mm

Tarvittava alipaine: 63 % arvosta pV, ei vuotoja

1.  Laske ejektorin keskimääräinen imuvirtaus (Q1) kerto-
malla suurin imuvirtaus 0,4:llä.

Q1 = 0,4 · 24 l/min = 9,6 l/min

2.  Laske putkiston maksimivirtaus (Q2) etsimällä putkiston 
ekvivalentti poikkipinta-ala (S) kaaviosta 4 ja kertomalla 
se 11,1:llä.

Q2 = 18 · 11,1 = 198 l/min

3.  Laske putkiston tilavuus ejektorin ja imukupin välillä.

V = 1 ÷ 1 000 · π ÷ 4 · 62 · 1 = 0,028 l

4.  Laske tyhjenemisaika. Koska Q1 on pienempi kuin Q2, 
se merkitsee, että Q = Q1 eli 9,6 l/min. Aika, jonka ku-
luessa saavutetaan 63 % maks. alipaineesta, on siten:

T1 = 0,028 · 60 ÷ 9,6 = 0,18 s

Imukuppien tyhjenemisaika
Ohjeet imukuppien tyhjenemisajan laskentaan sekä 
ejektorin ja putken valintaan.
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Kaavio 4 – putkiston ekvivalentti poikkipinta-ala

Putkiston pituus (m)

Putken sisähalkaisija (mm)

E
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Ohjeita
Syöttöliitäntä (sup): Mitoita syöttöputki, venttiili ja liitännät ejek-
torin ilmankulutuksen mukaisesti (katso tuotteen tekniset tiedot).
Alipaine-ejektori (vac): Putkisto ejektorin ja imukupin välillä tulee 
olla mahdollisimman lyhyt. Pölyisessä ympäristössä (huonepöly) 
on tarvittaessa asennettava suodatin.

Ejektorin poistoliitäntä (exh): Tyyppi B – jätä vapaaksi äänenvai-
menninta varten. Tyyppi D – älä käytä pidempää putkea kuin 0,5 
metriä (= paine < 5 kPa).

Imukuppien määrä: Yksi imukuppi ejektoria kohti on turvallisin 
ratkaisu.

Ejektorin ja poiston erilli-
sohjaus

Vaihto alipaineen ja poiston 
välillä

Vaihto alipaineen ja poiston 
välillä – imupuolella 

Yhteinen poisto

EXH

Kytkentäesimerkkejä
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a1
2

3J = m1 · + m2 ·
a2

2

3

a
bJ = ( )2 JB + JB

a2

12J = m ·

a2

12J = m ·
4a1

2 + b2

12J = m1 · + m2 ·
4a2

2 + b2

12

a2 + b2

12J = m ·
r2

2J = m ·

2r2

5J = m ·
r2

4J = m ·

a1
2

3J = m1 · + m2 · a2
2 + K

2r2

5K = m ·

1.  Ohut akseli, epäkeskei-
nen ripustus

3.  Ohut nelikulmainen levy, 
pystyssä ja keskitetty

5.  Ohut nelikulmainen levy, 
lappeellaan ja keskitetty

7.  Pallo (kuula), keskitetty

2.  Ohut akseli, keskitetty 
ripustus

4.  Ohut nelikulmainen levy, 
lappeellaan ja epäkeskei-
nen ripustus

6.  Ohut levy, lappeellaan ja 
keskitetty

8.  Ohut levy, pystyssä ja 
keskitetty

9.  Ohut akseli ja massa

Kun m2 on pallomainen, K on 

10.  Hammaspyöräpari

Laske ensin massahitaus-
momentti hammaspyörälle A 
ja B (kuten tapauksessa 6) 
ja sitten:

Hammasluku = a

Hammasluku = b
tapauksen 7 mukaisesti:

Jos akseli kantaa kiekkoa, K lasketaan lasketaan kuten tapauksessa 6 tai 8.

a2

a1

a

a1

a2
ba

b

a b

r

r r

a2 r

a1

m1

m2

(A)

(B)

Massahitausmomentti
Kääntölaitteita mitoitettaessa on tarvittavan vääntömomentin lisäksi 
huomioitava kuorman massahitausmomentti. Käytä seuraavia 
kaavoja apuna (mitat metreinä).
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CE-merkki

CE-merkintä

CE-merkki kertoo, että koneet ja komponentit täyttävät kaikkien soveltuvien EY-direktiivien määrittelemät 
perusturvallisuusvaatimukset. CE-merkintä on ollut pakollinen EY-direktiivien vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseksi, kun koneita ja laitteita viedään EU:n jäsenvaltioihin.
Kun “valmistaja itse” vakuuttaa CE-merkinnän avulla tuotteen olevan turvallinen (valmistaja antaa 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen), vapaa jakelu EU:n jäsenvaltioissa on sallittua.

SMC CE-merkitsee tuotteet, joihin on sovellettu EMC- ja pienjännitedirektiivejä, CETOP'n (Euroopan 
hydrauliikka- ja pneumatiikkakomitean) ohjeiden mukaisesti.

Seuraavissa maissa CE-merkintä on lain mukaan pakollinen: Islanti, Irlanti, Britannia, Italia, Itävalta, 
Alankomaat, Kreikka, Liechtenstein, Ruotsi, Espanja, Tanska, Saksa, Norja, Suomi, Ranska, Belgia, 
Portugali, Luxemburg, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tšekki, Slovakia, Unkari,
Slovenia, Malta, Kypros, Bulgaria, Romania.

EY-direktiivit ja pneumatiikkakomponentit

Konedirektiivi
Konedirektiivi määrittelee olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset koneille koskien teollisuuden 
koneita, kuten työstökoneita, ruiskuvalukoneita ja automaattikoneita. Pneumatiikkalaitteita ei eritellä 
konedirektiivissä. Käyttämällä SMC-tuotteita, jotka on serti�oitu EN-standardien mukaisiksi, asiakkaiden 
on kuitenkin mahdollista helpottaa teknisen rakennetiedoston laatimista vaatimustenmukaisuusvakuutusta 
varten.

EMC-direktiivi (sähkömagneettinen yhteensopivuus)
EMC-direktiivi määrittelee sähkömagneettisen yhteensopivuuden. Laitteiden, jotka voivat säteillä 
sähkömagneettisia häiriöitä tai joiden toiminta voi vaarantua sähkömagneettisten häiriöiden takia, on 
siedettävä sähkömagneettisia häiriöitä (EMS/häiriönsieto) säteilemättä liikaa sähkömagneettisia häiriöitä 
(EMI/häiriösäteily).

Pienjännitedirektiivi
Tämä direktiivi koskee tuotteita, jotka toimivat yli 50 V AC - 1000 V AC ja 75 V DC - 1500 V DC 
käyttöjännitteellä ja vaativat sähköisten varotoimien toteuttamista.

Paineastiadirektiivi
Tämä direktiivi koskee hitsattuja säiliöitä, joiden suurin sallittu työpaine (PS) ja säiliön tilavuus (V) ylittää 50 
bar/L. Tällaisilta säiliöiltä vaaditaan EY-tyyppihyväksyntä ja sen jälkeen CE-merkintä.

www.smcworld.com

CSA-standardit ja UL-standardit

UL- ja CSA-standardit ovat käytössä Pohjois-Amerikassa (Yhdysvallat ja Kanada) koskien sähkölaitteiden 
turvallisuutta, ja ne on laadittu erityisesti estämään sähköisku- ja tulipalovaara sähkölaitteiden 
toimintahäiriöiden seurauksena. Sekä UL että CSA tunnustetaan Pohjois-Amerikassa ensisijaisiksi 
serti�ointilaitoksiksi. Niillä on pitkä kokemus ja valmiudet laatia tuoteturvallisuusserti�kaatteja. CSA:n tai 
UL:n hyväksymät tuotteet hyväksytään useimpien osavaltioiden ja hallitusten toimesta sellaisinaan.

Koska CSA on testaus- ja serti�ointilaitos samoin kuin National Recognized Testing Laboratory (NRTL) 
työsuojeluhallituksen (OSHA) säädösten mukaisesti, SMC testattiin CSA-standardien ja UL-standardien 
mukaiseksi samaan aikaan ja se hyväksyttiin näiden kahden standardin vaatimukset täyttäväksi. Yllä oleva 
CSA NRTL/C -logo sisältyy tuotteen etikettiin ilmaisten, että tuote on CSA:n ha UL:n hyväksymä.

TTSSA (MCCR) -tuoterekisteröinti

TSSA on Kanadan Ontarion osavaltion toimielin. Tuotteet, joiden käyttöpaine on yli 5 psi (0,03 MPa) ja 
putkikoko suurempi kuin 1 tuuma, kuuluvat TSSA-säädösten piiriin.

RoHS-direktiivi

SMC pystyy toimittamaan RoHS-direktiivin (2002/95/EY, 2011/65/EU) vaatimukset täyttäviä tuotteita.
Kysy lisätietoja SMC:ltä.

CE-standardit täyttäville tuotteille on saatavana vaatimustenmukaisuusvakuutukset internetistä.

CSA-
hyväksyntämerkki

CSA/UL-
hyväksyntämerkki

Kansainvälisten standardien mukaiset SMC-tuotteet
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CSA-standardit ja UL-standardit

UL- ja CSA-standardit ovat käytössä Pohjois-Amerikassa (Yhdysvallat ja Kanada) koskien sähkölaitteiden 
turvallisuutta, ja ne on laadittu erityisesti estämään sähköisku- ja tulipalovaara sähkölaitteiden 
toimintahäiriöiden seurauksena. Sekä UL että CSA tunnustetaan Pohjois-Amerikassa ensisijaisiksi 
serti�ointilaitoksiksi. Niillä on pitkä kokemus ja valmiudet laatia tuoteturvallisuusserti�kaatteja. CSA:n tai 
UL:n hyväksymät tuotteet hyväksytään useimpien osavaltioiden ja hallitusten toimesta sellaisinaan.

Koska CSA on testaus- ja serti�ointilaitos samoin kuin National Recognized Testing Laboratory (NRTL) 
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mukaiseksi samaan aikaan ja se hyväksyttiin näiden kahden standardin vaatimukset täyttäväksi. Yllä oleva 
CSA NRTL/C -logo sisältyy tuotteen etikettiin ilmaisten, että tuote on CSA:n ha UL:n hyväksymä.

TTSSA (MCCR) -tuoterekisteröinti

TSSA on Kanadan Ontarion osavaltion toimielin. Tuotteet, joiden käyttöpaine on yli 5 psi (0,03 MPa) ja 
putkikoko suurempi kuin 1 tuuma, kuuluvat TSSA-säädösten piiriin.

RoHS-direktiivi

SMC pystyy toimittamaan RoHS-direktiivin (2002/95/EY, 2011/65/EU) vaatimukset täyttäviä tuotteita.
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CSA-
hyväksyntämerkki

CSA/UL-
hyväksyntämerkki
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SMC:n globaali palveluverkosto
Osoite; puhelin; faksi; s-posti

EUROOPPA

ITÄVALTA
SMC Austria GmbH
Girakstrasse 8,
AT-2100 Korneuburg
+43-2262-62-280
+43-2262-62-285
sales@smc.at

VALKO-VENÄJÄ
Atava Tekhno
47 Denisovskaya str.
220006 Minsk
+375-17-205-4015
+375-17-285-1759
atava@atava.by

BELGIA
SMC Belgium N.V./S.A
Temesselei 232,
2160 Wommelgem
+32-3-355-1464
+32-3-355-1466
info@smc.be

BOSNIA-HERTSEGOVINA
A.M. Pneumatik d.o.o.
Krečanska 15 pp 1
75000 Tuzla
+387-35-364-430
+387-35-364-431
office@ampneumatik.com

BULGARIA
SMC Industrial Automation Bulgaria 
Eood
Business Park Sofia, Building 8c, 6th floor
BG-1766 Sofia
+359-2-9744492
+359-2-9744519
sales@smc.bg

KROATIA
SMC Industrijska Automatika d.o.o.
Zagrebačka avenija 106
HR-10 000 Zagreb
+385-1-370-72-88
+385-1-3776-674
sales@smc.hr

TŠEKIN TASAVALTA
SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
Hudcova 78a,
CZ-61200 Brno
+420-5-414-24611
+420-5-412-18034
sales@smc.cz

TANSKA
SMC DANMARK A/S
Egeskovvej 1,
DK-8700 Horsens
+45-70252900
+45-70252901
smc@smcdk.com

VIRO
SMC Automation OÜ
Värvi 5
EE-10621 Tallinn
+372-651-0370
+372-651-0371
eduard@smcee.ee

SUOMI
SMC Automation Oy
Tiistinniityntie 4
02231 Espoo
+358-207-513513
smcfi@smc.fi

RANSKA
SMC France
1, Boulevard de Strasbourg, Parc Gustave 
Eiffel 
Bussy Saint Georges, Marne La Vallee 
Cedex 3
F-77607 Paris
+33-1-6476 1000
+33-1-6476 1010
info@smc-france.fr

SAKSA
SMC Deutschland GmbH
Boschring 13-15
63329 Egelsbach
+49-6103/402-0
+49-6103/402-139
info@smc.de

UNKARI
SMC Hungary Ipari Automatizálási 
Kft.
Torbágy u. 15-19
H-2045 Törökbálint
+36-23-513-000
+36-23-513-001
sales@smc.hu

IRLANTI
SMC Pneumatics (Ireland) Ltd.
Citywest Business Campus, Naas Road, 
Saggart, Co. 2002 Dublin
+353-1-403-9000
+353-1-464-0500
sales@smcpneumatics.ie

ITALIA
SMC Italia S.p.A.
Via Garibaldi 62,
20061 Carugate, (Milano)
+39-02-9271.1
+39-02-9271360
mailbox@smcitalia.it

KAZAKSTAN
LLP “SMC Kazakhstan”
Office 509, 4 Tsiolkovskiy str.
Astana
+7-(7172) 541-407

LATVIA
SMC Automation SIA
Dzelzavas iela 117
LV-1021 Riga
+371 67 81 77 00
info@smc.lv

LIETTUA
SMC Automation UAB
Žalgirio g. 96
LT-09300 Vilnius
+370-5-230-8118
info@smclt.lt

MAKEDONIA
Interstab Engineering d.o.o.e.l.
3-ta Makedonska brigada 54a
1000 Skopje
+389-22031103
sales@smc.bg

ALANKOMAAT
SMC Nederland B.V.
De Ruyterkade 120, NL-1011 AB
NL-1011 Amsterdam
+31-20-5318888
+31-20-5318880
info@smc.nl

NORJA
SMC Automation AS
Vollsveien 13 B, Granfos Næringspark
N-1366 Lysaker
+47-67-12-90-20
+47-67-12-90-21
antj@smc-norge.no

PUOLA
SMC Industrial Automation Polska 
Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 10A
Pass, 05-870 Błonie
+48-22-344-40-00
+48-22-344-40-05
sales@smc.pl
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SMC:n globaali palveluverkosto
Osoite; puhelin; faksi; s-posti

ROMANIA
SC SMC Romania S.r.l.
Str Frunzei 29, Sector 2
Bucharest
+40-213205111
+40-213261489
office@smc.ro

VENÄJÄ
SMC Pneumatik LLC
Business center, building 3, 15 Kondratje-
vskij prospect,
195197 St.Petersburg
+7-(812) 303-6600
+7-(812) 303-6601
sales@smcru.com

SERBIA
SMC Industrial Automation d.o.o.
Toplice Milana 14A
RS-11050 Beograd
+381-11 4146520
office@smc.rs

SLOVAKIA
SMC Priemyselná Automatizácia 
Spol.s.r.o.
Fantranská 1223,
01301 Teplička nad Váhom
+421-41-321321-1
+421-41-321321-0
sales@smc.sk

SLOVENIA (JA ALBANIA)
SMC Industrijska Avtomatika d.o.o.
Mirnska cesta 7
SLO-8210 Trebnje
+386-7388-5412
+386-7388-5435
sales@smc.si

ESPANJA
SMC ESPAÑA S.A.U.
Zuazobidea 14
Polígono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz
+34-945-184-100
+34-945-184-510
post@smc.smces.es

RUOTSI
SMC Automation AB
Ekhagsvägen 29–31
SE-141 71 Segeltorp
+46-8-603-12-40
smc@smc.nu

SVEITSI
SMC Schweiz AG
Dorfstrasse 7, Postfach
CH-8484 Weisslingen
+41-052/396-31-31
+41-052/396-31-91
helpcenter@smc.ch

TURKKI
SMC Turkey Otomasyon A.Ş
Halkalı Merkez Mah, Basın Ekspres Cad,
Capital Tower No:9 Kat:11
Küçükçekmece
34301 Istanbul
+90-212-489-0-440 / +90-212-472-
52-52
+90-212-489-0-437
satis@smcturkey.com.tr

SMC:LLÄ ON MYYNTIKONTTORIT 83 MAASSA.

Katso päivitetyt yhteystiedot osoitteesta www.smc.fi tai kysy meiltä.

AASIA/OSEANIA
Australia
Bahrain
Bangladesh
Kambodša
Kiina
Hongkong
Intia
Indonesia
Israel
Japani
Korea
Kuwait
Malesia
Myanmar
Uusi-Seelanti
Oman
Pakistan
Filippiinit
Qatar
Saudi-Arabia
Singapore
Sri Lanka
Taiwan
Thaimaa
Vietnam
Arabiemiraatit

POHJOIS-/ETELÄ-AMERIKKA
Argentiina
Bolivia
Brasilia
Kanada
Chile
Kolumbia
Ecuador
Meksiko
Peru
Yhdysvallat
Venezuela

AFRIKKA
Algeria
Kamerun
Norsunluurannikko
Egypti
Kenia
Marokko
Nigeria
Senegal
Etelä-Afrikka
Tunisia

UKRAINA
PNEUMOTEC Corp.
Vyshgorodskaya str., 23A, r.2
UA-04074 Kiev
+380-44-4606177
sales@smc.ua

ISO-BRITANNIA
SMC Pneumatics (U.K.) Ltd.
Vincent Avenue, Crownhill,
Buckinghamshire MK8 0AN,
Milton Keynes
+44 (0)1908 563888
+44 (0)1908 561185
sales@smcpneumatics.co.uk
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A

E

C

AC  263

AC  264

AD402  292

ADH4000  292

AF  264

AFF/AM/AMD  289

AFJ  469

AFM, AFD  266

AKH/AKB  375

AKM 273

AL  268

AMC  110

AMG  291

AMH/AME/AMF 290

AN  108

ANA1/ANB1  109

AQ240/340  374

AQ/EAQ  373

AR  267

ARG/AWG  271

ARJ  278

ARM5  280

ARM10/11  280

ARP  268

ARX20  279

AS•1F•A  364

AS•2F  366

ASD•F  367

AS•F-D  369

AS•FG  368

AS•FS  365

ASG  369

AS metall  367

AS metall  368

ASN2  372

ASP•F  370

AS-R AS-Q  372

ASR ASQ  371

ASV  373

AV  276

AW  269

C□X  232

C□Y  233

C55  166

C85  146

C95  157

C96  154

CG1  141

CG3  144

CH  236

CJ1  134

CJ2  136

CJ5/CG5  243

CJP  134

CJP2  135

CKZT  239

CM2  138

CM3  140

CP96  150

CQ2  160

CQM  171

CQS  159

CQU  174

CRA1  224

CRB  221

CRB1  223

CRB2  222

CRJ  220

CU/CUK  179

CUJ  177

CXS  230

CXSJ  228

CY1F  207

CY1H/CY1HT  206

CY1S  205

CY3B/CY3R  204

E210/310/410  272

EAK  376

EAR  279

Sähköiset lineaariyksiköt ilman moottoria  535

EVFM300  104

EVM400  102

EVM800  103

EVS1-01/02  89

EVS(A)7-6, VQ7-6 & EVS7-XSE647  83

EVS(A)7-8, VQ7-8 & EVS7-XSE647  85

EVS(A)7-10 & EVS7-XSE647  87

EVZM500  103

EX260  113

D
D□ 253

D-M9-W  254

D-MP   254

DAS 377

DMK 336
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IDFA 287

IDG  288

IDK  360

IP8000/8100/8001/8101  423

IR1000-A, -2000-A & -3000-A  281

IRV10/20  488

IS10/IS3000  398

IS10M/E  274

ISA3  392

ISE10 385

ISE20□ 386

ISE40A 389

ISE2/ZSE1  399

ISE7□/ ISE7□G  390

ISE35  272

ITV0000  282

ITV0090/2090  489

ITV1000/2000/3000  283

ITVH och ITVX  284

IZD10  415

IZE11  415

IZF10R, IZF21, IZF31  414

IZG10 416

IZH10  414

IZN10E  413

IZS40/41/42  411

IZT40/41/42  412

H
A

K
E

M
IS

T
O

G

H

I

J

K

L

EX500  119

EX600  115

EX600-W  116

G  286

G36-L/G46-L/G53-L/G63-L  286

GUM 149, 156

HRS 417

JA/JAH  251

JAS  363

JC  251

JCQ  170

JMGP  229

JMHZ2  209

JSX10/20/30 434

JSXFA  435

JSY1000/3000/5000  57

JXC 533

LC3F  537

LEC 533

LEF  498

LEH  528

LEJ  495

LEL  508

LEM  503

LEP  522

LER  525

LES  517

LESH  519

LESYH 521

LEY  509

LEYG  514

LFE  409

LVA  445

LVC  447

LVD  448

LVH  448

LVM  446

LVQ  449

LZ  537

M
M  324

MGJ  181

MGP  182

KA  338

KC  331

KDM  336

KFG2  345

KK  332

KK130  334

KKA  335

KM  323

KN (sopii myös VMG:hen)  362

KQ2  299

KQ2-G  343

KQB2  318

KQG2  340

KR  337

KS & KX  322
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T

MGZ/MGZR  231

MHC2  215

MHC2/MHCA2/MHCM2  216

MHF2  212

MHL2  213

MHM  247

MHS2/MHS3/MHS4  214

MHT2  217

MHW2  219

MHY2  218

MHZA2/MHZ2  208

MHZAJ2/MHZJ2  211

MHZL2  210

MIW/MIS  242

MK/MK2T  237

MQQ/MQM  234

MQR  348

MS  347

MSQ  225

MTS  227

MU  176

MXF  191

MXH  178

MXJ  188

MXP  193

MXQ  186

MXQR  189

MXS  185

MXW  192

MXY  194

MXZ  173

MY1B  195

MY1C  197

MY1H  200

MY1M  198

MY2C/H/HT  201

MY3A/3B/3M  202

S

P

R

PPA  400

PS1000/1100/1200  391

PSE200A/300A/300AC  396

PSE530/540  393

PSE550  395

PSE560/570  394

PUS  353

PVQ  440

RBQ/RBQC  250

RB/RBC  249

RHC  235

RJ  248

RQ  168

RSH/RS2H  241

RSQ  240

Putkiliittimet 326

S-2HAND-OAX00676  111

S070  96

S0700  70

Serie 25  109

SGC/SGCA  443

SGH/SGHA  444

SJ2000/3000  61

SV1000/2000/3000  79

SX10  439

SY3000/5000 alipaineohjaus  490

SY3000/5000/7000 Plug-in  38

SY3000/5000/7000/9000 erillinen sähköliitäntä  45

SY3060/5060/7060 kasettityyppinen  55

SY9000 erillinen sähköliitäntä  53

SYJ300/500/700  92

SYJ3000/5000  64

SYJA/SYA  98

PA3000/5000  420

PAX1000  420

PB  421

PF2D  410

PF2M7  401

PF3A  404

PF3W  407

PFG3  405

PFMB  402

PFMC  403

PFMV  406

T  349

TAU  356

TB-2  361

TCU  353

TD  357

TFU  353

TG  361

TH  359

TK-1•2•3•6  361
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TLM  358

TM  361

TQ  357

TRBU, TKS  354

TRTU  355

TS  349

TU  350

TUH  351

TUZ  352

V100  95

VBA  285

VCH41/42/410  438

VCHC40  437

VCHN3/4  110

VDW10/20  427

VDW30/40-XF  439

VF3000/5000  67

VFN2N, VFN3000N, VFN2120N-X23  80

VFS2000  81

VG342/VGA342  99

VH  106

VHK  105

VHS  275

VM100F  100

VM200  101

VM1000  99

VMG (suuttimelle, ks. KN)  362

VNA  442

VNB  442

VND  443

VP500/700 VG300  277

VP517/717  274

VP(A)300/500/700  94

VQ20/30  440

VQC1000/2000  72

VQC4000/5000  76

VR51  112

VR1210/1220  107

VR1210F/1220F  107

VR1211F  107

VR3100/3110  376

VSR8-2/VSS8-2 VSR8-4/VSS8-4  90

VT•VO307/317  97

VX2  428

VX3  436

VXA2  437

VXA3  437

VXB  441

VXD  430

VXE  433

VXK  429

VXS  432

VXZ  431

XT661  486

ZCDUKC  487

ZCUK  180

ZFA  470

ZFB  470

ZFC  471

ZH  467

ZHP  468

ZH-X185  490

ZK2  463

ZL  465

ZL3/ZL6  466

ZP  472

ZP2  475

ZP2V  487

ZP3  478

ZP3E  482

ZP3P  484

ZP3P-JT  485

ZSE1 399

ZSE10/ISE10  385

ZSE20□/ISE20□  386

ZSE40A/ISE40A  389

ZU  467

WF300  422

WR110  422

Y 273YS 355
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SMC Corporation
Akihabara UDX 15F, 4-14-1
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN
Phone: 03-5207-8249
Fax: 03-5298-5362

Oikeus virheisiin ja teknisiin muutoksiin pidätetään.CAT.FI26E

Austria  +43 (0)2262622800 www.smc.at office@smc.at
Belgium  +32 (0)33551464  www.smcpneumatics.be  info@smcpneumatics.be
Bulgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg  office@smc.bg 
Croatia  +385 (0)13707288  www.smc.hr office@smc.hr
Czech Republic  +420 541424611  www.smc.cz  office@smc.cz 
Denmark  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonia  +372 6510370  www.smcpneumatics.ee  smc@smcpneumatics.ee
Finland  +358 207513513  www.smc.fi  smcfi@smc.fi
France  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr info@smc-france.fr
Germany  +49 (0)61034020 www.smc.de  info@smc.de
Greece  +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Hungary +36 23513000 www.smc.hu  office@smc.hu
Ireland  +353 (0)14039000  www.smcpneumatics.ie  sales@smcpneumatics.ie
Italy  +39 0292711 www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Latvia  +371 67817700 www.smclv.lv  info@smclv.lv

Lituania +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt
Netherlands  +31 (0)205318888  www.smcpneumatics.nl  info@smcpneumatics.nl
Norway  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Poland  +48 222119600  www.smc.pl  office@smc.pl
Portugal  +351 226166570  www.smc.eu  postpt@smc.smces.es
Romania  +40 213205111 www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Russia  +7 8127185445  www.smc-pneumatik.ru  info@smc-pneumatik.ru
Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk office@smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  office@smc.si
Spain  +34 902184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Sweden  +46 (0)86031200  www.smc.nu  post@smc.nu
Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch
Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smcpneumatics.co.uk  sales@smcpneumatics.co.uk

SMC Automation Oy
Tiistinniityntie 4 (PL 72)
02231 ESPOO, FInland
+358 20 7513 513 
tilaukset@smc.fi
www.smc.fi
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