& S\NC

Expertise — Passion — Automation

Tuoteluettelo F4

- Venttiilit ja kenttavayla



'\

Venttiilit

Venttiilit ja kenttavayla

Tarvitsetko apua oikean venttiilin Idytdmiseen?
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Pneumaattiset 4/5-aukkoiset EuEFLEEITLLTT
M Optimikoko paineilmasylinterien ohjaamiseen
2 om‘iﬁ:%%?de
g AB2E | Sopivasylinteri (Nopeus:1UU mm/s taialle ) genon. Hitantakoko
§ | 5212 [mencstab) kuutus [ | Pstoiimel[)
g Cv-kerroin| 06 ‘mo‘ms 20‘&25‘a32‘¢40‘050‘063‘D80‘5100‘u125‘a140‘n160 W] Kierrelitnté  Sopiva putkikoko [mm]

SJ|ou-0f2| ] | Sowo@)@shod | i i i i 8,'253%,/1%)’511 M3, M5 246

JSY [0,19-19 000 ?dﬁ)ﬁ - 2:32:4:6;10; 12

SY |032-16 TR I %5351|M5. 18,143 232468101
Q
LISV |028-16 siuo® ) T I 06 |V6 V4% V2 |324681012
2 Pl
= 12-0,74 SYJ3000@ ) SYJ5000@ 000 0,35 M3, M5, /g, 14 | 4;6;8
‘%’ SYJ | 012-0, o) m 6" Ve, Va
£ (S0700 | 0,08-0,10 507000 ) 0,35 |M3, M5 2324
- 0
£ [vac jozs-2 (3T i) oo 1,04/M5, V0% |szdnaini

sQ | 019-071 | saiooo® ) 1,0,5 M5 32,468

vaz |14-33 [T ) | 1 (Va3 1% (681012

vQc | 0,07 T vabiow®) By |M5 4

EVS |1,4-44 XY 18 |14.%615% |-

SY |01 ) | %51 |M5, 18, 14,36 2324681612
# vVaQcC | 0,18-1,7 vac1000@ )\[o7. 1 RII 1,0,4 |M5,14,3% 3,2:4:6:8 1012
é SQ | 0,14-057 saiooo® L)) 1,0,5 |M5 324,68
f:’ vQ7 | 1,1-3 vo7-6@  Var-se 1 Va, 38, 1o, 4 |6:810;12

EVS |11-40 [ T TR 18 V% e Y

@ Paine: 0,5

MPa

@ Putken pituus: 1 m

@ Kuormitussuhde: 50 %
@ Iskunpituus: 200 mm
@ Nopeus: 100 mm/s tai alle

*1 Energiansaastomalli
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Pneumaattiset 4/5-aukkoiset

H Optimikoko paineilmasylinterien ohjaamiseen

Virtaus-
é; . Dm"l\?:slz’lget Sopiva sylinteri ( Nopeus: 300 mm/s tai atle )Tehon- Liitantakoko
& Sarja | monostab.) kulutus . Pistoliittimet (o)
E Cv-kerroin| 06 ‘mo‘ 016 ‘ 020 ‘ 025 ‘ 032 ‘ a40‘ 050 ‘ 063 ‘ 080 ‘moo‘mzs‘amo‘meo W] (eelitants s°pi"?mi‘ik°k°

SJ | 004-0,12 [ S12008@) @socd O M3, M5 246

JSY {0,19-1,9 ) &4yl - 2,32 4;6;10,12

SY |os2-16 L B3BalMs Ve 1036 (232481012
B sV [o2-16 sviono®) -, AW 06 |18,14,%, 1% [324681012
:’E' SYJ |012-074 “3""“")“5‘”"5 o (©331|M3, M5, Vg, Vs |46
£ 150700 | 080,10 ) 0,35 |M3, M5 2324
§ vac |0,25-2 CICT Dicins) vooiwe J 1,04|M5,14,35  [324,681012

SQ | 019-0,71 5Q1000@ sa20000 I 1,0,5|M5 324,68

va7 |14-3: T N T %% 759 pann

Vac | 0,07 [ vabiws) 3521 | M5 4

EVS |1,4-44 1,8 |14,%812,3% |-

SY [029-1,11 TOKI) 0351 M5, Ve, V4, 95 [2,82,4,6;8;10;12
% |VQC |o018-17 I ) NECH0S) vocove ) 1,0,4|M5, 14,34 32,4;6;810;12
% SQ  |014-087 ET ) nsace )] 1,0,5|M5 32,468
8lvar [ 14-3 + Vadatade o

EvS [11-40 ) 18 14,346,153

@ Paine: 0.5 MPa

@ Putken pituus: 1 m

@ Kuormitussuhde: 50 %
@ Iskunpituus: 200 mm

@ Nopeus: 300 mm/s tai alle

*1 Energiansaastomalli
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Pneumaattiset 4/5-aukkoiset

M Optimikoko paineilmasylinterien ohjaamiseen

Virtaus-
2 minaisuudet jitants
.§ i A,(g;uE Sopiva sylinteri ( Nopeus: 500 mm/s tai alle )Tehon- Hitantakoko
g | S22 Imonostab) kuutss || Pistlitimet(o]
F Cv-kerroin o6 ‘mo ‘ o16 ‘ 020‘ 025 ‘ 032 ‘ 040 ‘ 050 ‘ 063 ‘ 080 ‘moo‘mzs‘amo‘mso w | Kerelitants s°p“’a[n’:$i"“k°
SJ | 004-0,12 [@8kow O M3, M5 2,46
JSY [019-19 ‘ G- 2324,610,12
o [SY |032-16 = 038, [M5, 15, 14,3 5324681012
o —
2|SV_ |028-16 sivt000@® ) 0 KIS 0,6 |Vb 14,3812 (324681012
= : 0,35 e
SYJ | 012-074 [ Y sviion® ~1|M3, M5, 1'g, 174 |46;8
s @ - 6,11
-% $0700 | 0,08-0,10 | @sd7o 0,35 |MS3, M5 2324
@ (VQC |0,25 - 2 [ vabioo® o M) 1,04|M5,%4,%  [324681012
sQ |019-071 [saooe)IETY) | 1,0,5 |M5 32,46,
VQC | 0,07 | @wcino ?5,24)*1 M5 4
EVS [14-44 D cvsr-o 18 |14.3% 6%
sy 5801 |M5, 18,14 35 [2,3,2;4;6;8;10;12
0,29-1,11 ‘ 4351 IM5, 18,14, 95 [2,82,46;810;
£ VQC |0,18-1,7 LI J)IVEE2000@) vac4oo 1,0,4 |M5, 14,35 3.2:4:6:8;10;12
21sQ |0,14-057 [Stioe LD | 1,0,5 M5 32,468
IE - i i -
g vaz | 11-3 [T ITT) 1 Va¥s V¥ 681012
EVS |11-40[ 0 T SR =vs7c0__® ) 18 [14,%4,14,%

@ Paine: 0,5

MPa

@ Putken pituus: 1 m

@ Kuormitussuhde: 50 %
@ Iskunpituus: 200 mm
@® Nopeus: 500 mm/s tai alle

*1 Energiansaastémalli
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Pneumaattiset 4/5-aukkoiset magneettiventtiilit Valikoima
Katso virtaaman mitoitus edellisilta sivuilta Asennusvaihtoehdot
Tassa muutamia esimerkkeja vaihtoehdoista, jotka 16ydat tésta tuoteluettelosta.
Katso koko valikoima osoitteesta www.smc.fi tai ota yhteyttd SMC:hen.
Plug-in
SY
* Laajin J_a mon\puol\s.u.n"ve‘r.wttl\.hsarjamr.ne Plug-in, muovinen Plug-in, metallilaatta
¢ Lukuisia asennus-/liitantévaintoehtoja
* Terasluisti tai elastinen tiiviste Sahkoliitanta Lahtéportit
 Paljon toiminnallisia lisévarusteita D-sub Sivulla
® Saatavana IP67-versiona Pyred pistoke Pohiassa
¢ Modulaarista plug-in-pohjalaattaa 4 P d
on helppo laajentaa Kaapeli
Liitantakotelo
Kenttévayla
Plug-in, yksittaislaatta
Sahkoliitanta - Lahtoportit
M1 2-litin ‘\,- Sivulla
o » JJ\E"
L) ‘-QJ
I
JSY
© Pienikokoisin venttillisarjiamme . .
) . Plug-in, muovinen
* Maailman kapein (JSY1000)
o Erittain kevyt, jopa vain 24 g/venttiili Sahkaliitanta Lahtoportit
* lhanteellinen robottisovelluksiin D-sub Sivulla
* Pohjalaattaa on helppo lagjentaa
vQc
* Saatavana 4000 I/min asti . .
I ) . Plug-in, muovinen
* Terasluisti tai elastinen tiiviste
* Paljon toiminnallisia lisévarusteita Sahkdliitanta Lahtoportit
® Saatavana IP67-versiona D-sub Sivulla
® Pohjalaattaa on helppo laajentaa
) PP ! Pyorea pistoke
Kaapeli
Liitantékotelo
Kenttavayla
VFS
° Vervl.ttuh.en. sulkeminen yksitéin Plug-in, muovinen Plug-in, yksittadislaatta
e Terasluisti
o Kestava rakenne Sahkoliitanta agy®, Lahtdportit

© Paljon toiminnallisia lisévarusteita
* Pohjalaattaa on helppo lagjentaa

Liitantakotelo

Sivulla
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Pneumaattiset 4/5-aukkoiset magneettiventtiilit Valikoima
Erillinen sahkéliitanta
Yksittdisasennus Ryhmadlaatta, tyyppi 20 Ryhmadlaatta, tyyppi 40
Sahkoliitanta Lahtoportit Sahkoliitanta Lahtoportit
2-nap. LOU Venttiilissa 2-nap. LOU Sivulla
DIN-liitin DIN-liitin
M8-liitin M8-liitin
Kasettityyppinen 60, muovia Yksittédislaatta, tyyppi 40
Sahkoliitéanta o == Lahtoportit Sahkoliitanta - Lahtoportit
2-nap. LOU v Venttiilin ylapinnalla 2-nap. LOU ‘ 2 . Sivulla
M8-liitin DIN-liitin i ¥
M8-liitin

SJ

e Erittéin matala rakenne
e Eri kokoja voidaan yhdistaa

samaan laattaan Sahkoliitéanta Lahtoportit
* Pohjalaattaa on helppo lagjentaa D-sub Rungossa
Kenttavayla sivulla

Kasettityyppinen, muovia

EVS7 ISO
* ISO 5599/1 o I
Ryhmaélaatta Yksittdislaatta
* 1SO1/1S02/1SO3 v
o Terasluisti Sahkoliitdanta Lahtdportit
M12-liitin Sivulla
DIN-liitin
VFN NAMUR
° NAI\/I.UR-Iutanr.wat » Integroitu magneettiventtiili
 3- tai 5-aukkoinen venttiil
o Mono- tai bistabiil Sahkoliitanta Lahtoportit
 Terasluisti tai elastinen tiiviste DIN-liitin NAMUR

* |P67-hygieniaversio M 2-liti
-htin

(IP67-versiossa)

—h
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Kenttavayla

Venttiililahtojen maara

Kenttavayla

Hajautettu
kenttavayla ja
digitaaliset I/0

Tulojen maara

Kenttavayla,
digitaaliset ja
analogiset I/0

Kenttavayla ja
digitaaliset /0

Venttiililahtojen maara

16/32

32 (yht. 128)

32

32

Tulojen maara

Ei ole

16 (yht. 128)

144

32

Kenttavaylajarjestelma

PROFINET

EtherCAT

EtherNet/IP™

PROFIBUS DP

DeviceNet™

CC-Link

AS-Interface

Kenttavaylaprotokolla

CANopen

1/0-Link

el 0

sy 3000

(plug-in- 5000

pohjalaatta) 7000

0700, | o700

1000

sv 2000

3000

4000

Sopiva venttiilisarja

1000

vac 2000

4 000

O Erikoistuote
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Terasluisti — toimintavarma vaihtoehto

Kaikkia SMC:n venttiileitd on saatavana elastisella tiivisteelld tai terasluistilla varustettuina.
Terasluisti korvaa elastiset tiivisteet ja liukuu niiden sijaan ilmalaakerin varassa, jolloin se kestaa
olennaisesti paremmin kulusta, asennon vaihto tapahtuu taysin ilman kitkaa.

Takaamme, etta terasluisti kestaa vahintaan 200 miljoonaa vaihtoa. Venttiili kestaa koneen
kayttéian ja on siksi erittdin toimintavarma vaihtoehto. Terasluistia kaytetaan erityisesti turva-
piireissa, koska se on vihemman herkka ilmanlaadulle ja kestaéa varahtelyja. Terasluisti lisaa
hieman venttiilin sisaisia vuotoja

NAIN SE TOIMII - KATSO VIDEO

Enemman tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkdisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi
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plug-in

5-aukkoinen magneettiventtiili,

elfgnenuay| ef Jnuan

SY3000/5000/7000
Valiaine lIma (kuiva)
Suodatusaste 5pum
Kayttélampatila -10... 50 °C

Jannite/teho

Vakio 24 VDC +10 % (saatavana myos 12 VDC)

Kotelointiluokka

IP40/IP67 riippuen sahkaliitannan valinnasta

e \enttiileja on saatavana terasluistiversioina, jolloin kayttoika on vahintédan 200 miljioonaa vaihtoa
¢ Energiaa saastava: 0,1 W virransaastopiirilla ja 0,35 W vakiorakenteella
o Kompakti pohjalaatta pienilla asennusmitailla ja joustavilla litannailla

¢ Pohjalaatta on helposti raatalditavissa kayttokohteen mukaisesti
* Pohjalaattaa on helppo mukauttaa tai laajentaa tarpeiden muuttuessa

® Saatavana myos alipaineelle

RYHMAN KONFIGUROINNISTA - KAYTA SY-KONFIGUROINTITYOKALUAMME

Verkkosivuillamme www.smc.fi voit nopeasti koota venttiiliryhman online-konfigurointitydkalun avulla. Sen liséksi, etté kaikki
tarvittavat tiedot kootaan kaytannoéllisesti yhteen tiedostoon, on my&s mahdollista tarkastella ryhmaé 3D-muodossa ja ladata
se halutussa CAD-muodossa. Ryhma toimitetaan valmiiksi koottuna ja testattuna noin 9 tyépaivan kuluessa tilauksesta.

o 3 EGEU SY7200 |en

AI/;/?/'?’ 7,

38 Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi



Venttiilit

Palautuva kasinohjaus

Liukuva kasinohjaus

SY3000/5000/7000 venttiili, plug-in

Ventiii- | 1Uotekood, Tuotekood, liukuva/ | - Vitaama | Tiviste- | <&/HO- ) .
ke palgutuya ebdiivve e EEus Toiminta NUmin] | tyyppi paine Piirrosmerkit
késinohjaus [MPa]
SY3000 |SY3100-5U1 ® SY3100-5UF1 @ 360 . 50 A 2(8)
as- | 0,15-0,
SY5000 | SY5100-5U1 @ SY5100-5UF1 @ 840 tinen (1,5-7 e AW
tiiviste bar) (EA)5 1 3(EB)
SY7000 |SY7100-5U1 ® SY7100-5UF1 @ 1510 )
5/2 monostabiili
SY3000 | SY3101-5U1 ® SY3101-5UF1 ® 290 0107 ® ®
SY5000 | SY5101-5U1 ® SY5101-5UF1 @ 660 Tﬂ: (1-7 zﬁm
bar)* 513
SY7000 |SY7101-5U1 @ SY7101-5UF1 @ 1020 R1)(P)(R2)
SY3000 | SY3200-5U1 ® SY3200-5UF1 ® 360 M4 28)
Elas- 0,1-0,7
SY5000 | SY5200-5U1 ® SY5200-5UF1 ® 840 tinen 1-7 sl
tiiviste bar) (EA)5 1 3(EB)
SY7000 | SY7200-5U1 ® SY7200-5UF1 ® 1510 ®)
5/2 bistabilli & ®
SY3000 |SY3201-5U1 @ SY3201-5UF1 ® 290 oion ‘ s
SY5000 | SY5201-5U1 @ SY5201-5UF1 @ 660 Tﬁgﬁ (17 z%ﬂﬂ@
bar)* 513
SY7000 | SY7201-5U1 @ SY7201-5UF1 @ 1020 (R1) (P)(R2)
SY3000 |SY3300-5U1 ® SY3300-5UF1 @ 330 Eos | 0207
SY5000 | SY5300-5U1 @ SY5300-5UF1 @ 800 tinen | (1,6-7 (A4 2(B)
SY7000 | SY7800-5U1 ® SY7300-5UF1 ® 1150 | fviste | ban i
5/3 suljettu keskiasento mE
SY3000 |SY3301-5U1 @ SY3301-5UF1 @ 190 0107 (EA)5 1 3(EB)
SY5000 | SY5301-5U1 @ SY5301-5UF1 @ 555 Tﬂzz (1-7 (F)
SY7000 | SY7301-5U1 @ SY7301-5UF1 @ 780 ban
SY3000 | SY3400-5U1 ® SY3400-5UF1 ® 300 Eos | 02:07
SY5000 | SY5400-5U1 @ SY5400-5UF1 ® 800 tinen | (1,5-7 (A4 2(B)
tiiviste bar)
SY7000 | SY7400-5U1 ® SY7400-5UF1 @ 1150 ) My
5/3 avoin keski to T\ “ f H /‘T
SY3000 |SY3401-5U1 @ SY3401-5UF1 @ 190 e | 0107 (EA)S 1 3(EB)
SY5000 | SY5401-5U1 ® SY5401-5UF1 ® 555 ‘Ur‘sﬁ 1-7 (P)
SY7000 | SY7401-5U1 @ SY7401-5UF1 @ 780 bar)
SY3000 | SY3500-5U1 @ SY3500-5UF1 @ 360 Fos | 0207
SY5000 | SY5500-5U1 @ SY5500-5UF1 @ 875 tinen (1,5-7 (A)4  2(B)
tiivist b
SY7000 | SY7500-5U1 ® SY7500-5UF1 ® | 5/3 paineistettu 1700 | VS )
N T T T T
SY3000 | SY3501-5U1 @ SY3501-5UF1 @ keskiasento 220 1
Teras. | 0107 (EA)5 1 3(EB)
SY5000 | SY5501-5U1 @ SY5501-5UF1 ® 600 Y -7 P)
SY7000 | SY7501-5U1 @ SY7501-5UF1 @ 1150 ban
SY3000 | SY3A00-5U1 @ SY3A00-5UF1 @ 320 M 2
Elas- | 0,15-0,7
SY5000 | SY5A00-5U1 @ SY5A00-5UF1 @ 2x 3/2 NC/NC 750 tinen | (1,5-7
tiiviste bar) I i !
SY7000 | SY7A00-5U1 @ SY7A00-5UF1 @ 1290 SEM 1P) aEe)
SY3000 | SY3B0O-5U1 ® SY3B00-5UF1 ® 320 . bieon “n P
as- | 0,15-0, ~ N
SY5000 | SY5B00-5U1 @ SY5B00-5UF1 @ 2x 3/2 NO/NO 720 tinen | (1,5-7 Al Al
tiiviste bar) 1
SY7000 | SY7B00-5U1 @ SY7B00-5UF1 ® 1290 sem 1) aEs)
SY3000 | SY3C00-5U1 @ SY3C00-5UF1 ® 320 “H 2
Elas- | 0,15-0,7
SY5000 | SY5C00-5U1 @ SY5C00-5UF1 ® 2x 3/2 NC+NO 750 tinen | (1,5-7 mz[XEF
tiiviste bar)
SY7000 | SY7C00-5U1 @ SY7C00-5UF1 ® 1290 sen i aem

*Versio maks. 1,0 MPa (10 bar) kéyttopaineelle: kysy SMC:Ita.

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Muovinen plug in -pohjalaatta D-sub-kaapelille, IP40. Tdydenna venttiileilla ja D-sub-kaapelilla

Vaihtoehtoisia rakenteita:

SY-pohjalaatta on saatavana useilla eri rakenteilla.

Katso lisda versioita seuraavilta sivuilta tai osoitteesta www.smc.fi:

e 2-24 venttiilipaikkaa riippuen sahkdoliitdnnasta

 Vaihtoehtoiset iimaliitdntéjen mitat ja sijainnit

* DIN-kiskoasennus, integroitu &&nenvaimennin, ulkoinen pilotti-ilma

<
©
?; Venttiilikoko | Tuotekoodi Venttiilipaikkoja Liitanta
F SS5Y3-10F1-06B-C6 ® 6
o T
=~ SS5Y3-10F1-08B-C6 @ 8 Liitannat
[} SY3000 sivussa,
S SS5Y3-10F1-10B-C6 @ 10 @6 mm
o
S SS5Y3-10F1-12B-C6 @ 12
=
o: SS5Y5-10F1-06B-C8 @ 6
SS5Y5-10F1-08B-C8 ® 8 Liitannat
SY5000 sivussa,
SS5Y5-10F1-10B-C8 @ 10 @8 mm
SS5Y5-10F1-12B-C8 @ 12
SS5Y7-10F1-06B-C10 ® 6
SS5Y7-10F1-08B-C10 @ 8 Litannat
SY7000 sivussa,
SS5Y7-10F1-10B-C10 @ 10 @10 mm
SS5Y7-10F1-12B-C10 @ 12
SS5Y5-11F1-06B-C8 @ 6
SS5Y5-11F1-08B-C8 @ 8 Litannat
SY5000 pohjassa,
SS5Y5-11F1-10B-C8 @ 10 @8 mm
SS5Y5-11F1-12B-C8 @ 12
SS5Y7-11F1-06B-C10 @ 6
SS5Y7-11F1-08B-C10 @ 8 Liitannat
SY7000 pohjassa,
SS5Y7-11F1-10B-C10 @ 10 @10 mm
SS5Y7-11F1-12B-C10 @ 12
D-sub-kaapeli ja liitin — 25-napainen, MIL-standardin mukainen (0,3 mm?
Venttillikoko | Tuotekoodi Kuvaus
AXT100-DS25-030 ® Litin 3 m kaapelila //-"\ﬁ N
SY3000 / . . : J,
5000/ 7000 AXT100-DS25-050 @ Liitin 5 m kaapelilla ~ 5~<_,_,. =
AXT100-DS25-100 @ Liitin 10 m kaapelilla 2

e Sahkoaliitanta D-sub, nauhakaapeli, liitédntarasia, kaapeli tai kenttavayla

* P67

Maksuton SY-konfigurointitydkalumme auttaa pohjalaatan kokoamisessa.

Yksittdislaatta, plug-in M12-liitdnnalla, IP67. Tadydenna venttiileilld ja M12-kaapelilla

Packning (for
anslutningsplatta)

SY50M-11-1A*

Venttilikoko | Tuotekoodi Kuvaus
SY30M-27-1-WO-01F @ Yksittéislaatta, SY3000
SY50M-27-1-WO-02F ® Yksittéislaatta, SY5000
SY70M-27-1-WO-03F @ Yksittaislaatta, SY7000

SY3000/ | SY3OM-11-1A* @ Tiiviste, SY3000 (10 kpl)

5000 / 7000

Tiiviste, SY5000 (10 kpl)

SY70M-11-1A*

Tiiviste, SY7000 (10 kpl)

ZS-37-L

M12-litantékaapeli, 300 mm

78-37-N

M12-litantakaapeli, 1 000 mm

Mi2 <)),
anslutni nQSkW

*Tiiviste toimitetaan laatan mukana

40

Enemmén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydéat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme:
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Venttiilit

Muovinen plug in -pohjalaatta kenttévayla- tai D-sub IP67 -liitdntdan, liitdntarasia, L-sarja

tai pyorea pistoke. Tdydenna venttiileilld, sahkoliitdnnoilla ja kaapeleilla.

Venttiilikoko | Tuotekoodi Venttiilipaikkoja Liitanta
SS5Y3-10S0-06B-C6 @ 6

SS5Y3-10S0-08B-C6 @ 8 Litannat

SY3000 sivussa,

SS5Y3-10S0-10B-C6 @ 10 @6 mm
SS5Y3-10S0-12B-C6 @ 12
SS5Y5-10S0-06B-C8 @ 6

SS5Y5-10S0-08B-C8 @ 8 Liitannéat

SY5000 sivussa,

SS5Y5-10S0-10B-C8 @ 10 28 mm
SS5Y5-10S0-12B-C8 @ 12
SS5Y7-10S0-06B-C10 ® 6

SS5Y7-10S0-08B-C10 @ 8 Litannat

SY7000 sivussa,

SS5Y7-10S0-10B-C10 ® 10 @10 mm
SS5Y7-1080-12B-C10 ® 12
SS5Y5-11S0-06B-C8 @ 6

SS5Y5-11S0-08B-C8 @ 8 Litannat

SY5000 pohjassa,

SS5Y5-11S0-10B-C8 @ 10 28 mm
SS5Y5-11S0-12B-C8 @ 12
SS5Y7-11S0-06B-C10 ® 6

SS5Y7-11S0-08B-C10 @ 8 Litannat

SY7000 pohjassa,

SS5Y7-11S0-10B-C10 @ 10 @10 mm
SS5Y7-11S0-12B-C10 @ 12

Edella mainitut laatat D-sub-liitannalla, IP67
Tuotekoodi Kuvaus

SY30M-14-9A1 ®
SY30M-14-9A2
SY30M-DS25-015
SY30M-DS25-030
SY30M-DS25-050

Liitanta ylospain

Liitanta sivulle

Liitin 1,5 m kaapelilla

Liitin 3 m kaapelilla

Liitin 5 m kaapelilla

Liitantakotelo

Tuotekoodi Kuvaus
WQC1000-TO-1 ® 20 liitantaa (IP67)
SY30M-130-1A

32 jousilitinta (IP67)

L-sarja (liitantakaapelilla)

Tuotekoodi

Kuvaus

SY30M-14-4A-1-2 @

Liitin 1,5 m kaapelilla, 34 johdinta

SY30M-14-4A-1-3 @

Liitin 3 m kaapelilla, 34 johdinta

SY30M-14-4A-1-4 @

Liitin 5 m kaapelilla, 34 johdinta

SY30M-14-4A-1-6 @

Liitin 10 m kaapelilla, 34 johdinta

SY30M-14-4A-2-3 @

Liitin 3 m kaapelilla, 17 johdinta

SY30M-14-4A-3-3 @

Liitin 3 m kaapelilla, 9 johdinta

Pyoérea pistoke — 26-napainen (IP67)

Tuotekoodi

Kuvaus

SY30M-14-5A @

Pyoreé pistoke

AXT100-MC26 ®

Irtopistoke

AXT100-MC26-015 @

Liitin 1,5 m kaapelilla

AXT100-MC26-030 ®

Liitin 3 m kaapelilla

AXT100-MC26-050 @

Liitin 5 m kaapelilla

AXT100-MC26-080 ®

Liitin 8 m kaapelilla

Jousiliittimilla

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Venttiilit S SNC

Pohjalaatta muovisen plug in -laatan laajentamiseen

Venttiikoko | Tuotekoodi Keloen luku-— | | isnnat; A, B Liitanta
maara
SY30M-2-1SA-C4 @ 1 @4 mm
SY30M-2-1SA-C6 @ 1 @6 mm AN
SY3000 Lt
SY30M-2-1DA-C4 @ 2 @4 mm sivulla
SY30M-2-1DA-C6 @ 2 @6 mm
SY50M-2-1SA-C6 @ 1 @6 mm
SY50M-2-1SA-C8 ® 1 ©8mm Littannat
SY50M-2-1DA-C6 ® 2 6mm sivulla
SY50M-2-1DA-C8 @ 2 @8 mm
SY5000
SY50M-2-2SA-C6 1 Q6 mm
SY50M-2-2SA-C8 1 @8mm Littannat
SY50M-2-2DA-C6 @ 2 @6 mm pohjassa
SY50M-2-2DA-C8 @ 2 @8 mm
SY70M-2-1SA-C8 1 @8 mm
SY70M-2-1SA-C10 1 210 mm Littannét
SY70M-2-1DA-C8 ® 2 @8mm sivulla
SY70M-2-1DA-C10 @ 2 @10 mm
SY7000
SY70M-2-2SA-C8 1 @8 mm
SY70M-2-2SA-C10 1 210 mm Liténnat
SY70M-2-2DA-C8 ® 2 @8mm pohjassa
SY70M-2-2DA-C10 ® 2 10 mm
Sisdltda sidepulttien jatkeet, tiivisteet valmiiksi asennettu.
Peitelevy vapaiden venttiilipaikkojen sulkemiseen
Venttilikoko | Tuotekoodi Kuvaus
SY30M-26-1A @ Muoviseen pohjalaattaan
SY3000
SY30M-26-2A @ Metalliseen pohjalaattaan *) ®
SY50M-26-1A @ Muoviseen pohjalaattaan 4 2
SY5000 L L
SY50M-26-2A @ Metalliseen pohjalaattaan
SY70M-26-1A @ Muoviseen pohjalaattaan —g —1|— —:l;
SY7000
SY70M-26-2A @ Metalliseen pohjalaattaan (EA) (P) (EB)
Venttilikohtainen paineensaadin
Venttilikoko | Tuotekoodi Kuvaus ( ﬂ H l
(A4 2(B)
SY30M-05-P @ Painemittarilla, paritt. paikkoihin 4 r\ N \I rwﬁ-‘
SY3000 | SY30M-06-P @ Painemittarilla, parill. paikkoihin ‘ ! /Dl Tl <\]
SY30M-M1-P liman painemittaria | (EA)5 | 3(EB)
SY50M-00-P @ Painemittarilla ‘ s -
SY5000 ' H
SY50M-M1-P lIman painemittaria ~ o
SY70M-00-P @ Painemittarilla ’ 1
SY7000 . P
SY70M-M1-P liman painemittaria (P)
DIN-kiskokannatin muoviselle pohjalaatalle (tarvitaan 2 kpl / laatta)
Venttilikoko | Tuotekoodi Kuvaus
SY3000 SY30M-15-1A @
SY5000 SY50M-15-1A @ 1 kpl DIN-kiskokiinnike
SY7000 SY50M-15-1A @

Enemman tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I6ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi
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Erillinen P-syottoliitanta - yksittdiselle venttiilille 4(A) ©
. ) 1 2(B) >
Tuotekoodi Venttiilikoko Tyyppi W7E| i
SY30M-38-1A-C6 @ SY3000 a6 » i :E
-38- - mm
- TN [‘IZH_. 1(P) S
SY50M-38-1A-C8 @ SY5000 @8 mm - S(EA) X
[}
-38-1A- ———1(P —
SY70M-38-1A-C10 @ SY7000 @10 mm /’ ‘—_’3§E ) E
Erillinen poistoliitanta - yksittdiselle venttiilille g
4(A
Tuotekoodi Venttiilikoko Tyyppi _,]:»2}33
SY30M-39-1A-C6 @ SY3000 @6 mm e ~I—|
SY50M-39-1A-C8 @ SY5000 @8 mm T 3/5(E")
SY70M-39-1A-C10 @ SY7000 @10 mm PR ?ggg)
3(EB)
P-kanavan sulku - yksittaiselle venttiilille
Tuotekoodi Venttiilikoko Kasinohjaus
SY30M-50-1A @ Ruuvi (ura ruuvitalttaa varten) gggg
SY3000
SY30M-50-1AE @ Vaantovipu
SY50M-50-1A @ Ruuvi (ura ruuvitalttaa varten)
SY5000 A
SY50M-50-1AE @ Vaantovipu e‘ g - ExH
w
SY70M-50-1A @ Ruuvi (ura ruuvitalttaa varten) el ) r ? EA)
SY7000 - | " - S(EZB)
SY70M-50-1AE @ Vaantovipu
Sulkumoduuli (kaksi paineohjattua vastaventtiilia) ?
- sulkee poistoaukot paineen kadotessa % ’@%m
Tuotekoodi Venttilikoko | Késinohjaus > Q 4 | = ‘mz&lﬂj%
SY30M-60-1A @ SY3000 H iy
SY50M-60-1A @ SY5000 Ruuvi (ura ruuvitalttaa varten) I zfm EXHI. sEn) Li:éﬂ
SY70M-60-1A ® SY7000 3 !
4[2| EXH. ‘ﬁEA)
— 3Eb)

Vastaventtiili — poistokanaviin
Tuotekoodi Venttiilikoko

SY30M-24-1A ® SY3000

SY50M-24-1A @ SY5000

SY70M-24-1A @ SY7000

Sulkulevy

Tuotekoodi Venttiilikoko Tyyppi

SY30M-40-1A @ P-syottolkanavaan
SY30M-40-2A ® SY8000 Poistokanavaan, tilaa kaksi
SY50M-40-1A @ SY5000 P-sy6ttokanavaan tai poistoon
SY70M-40-1A @ SY7000 P-sy6ttokanavaan tai poistoon

Tuotekoodi sis. 1 kpl levyjé. Poistokanavia varten tarvitaan kaksi levya.

Erillinen sy6tté/poisto venttiilipaikan kautta

Tuotekoodi Venttiilikoko Tyyppi

SY30M-78-1A-C6 @ Erilinen sy6ttd @ 6 mm
SY3000

SY30M-79-1A-C6 @ Erillinen poisto @ 6 mm

SY50M-78-1A-C8 @ Erillinen sy6ttd © 8 mm
SY5000

SY50M-79-1A-C8 @ Erillinen poisto @ 8 mm

SY70M-78-1A-C10 @ Erilinen sy6ttd6 @ 10 mm
SY7000

SY70M-79-1A-C10 @ Erillinen poisto @ 10 mm

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 43
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METALLISET POHJALAATAT

Metallinen plug in -pohjalaatta D-sub-kaapelille, IP40. Tadydenna venttiileilld ja D-sub-kaapelilla, ks. edelliset sivut.

A-, B-liitdnnat sivussa
Venttiilikoko | Tuotekoodi Venttiilipaikkoja Liitanta
SS5Y3-50F1-04D-C6F 4
SS5Y3-50F1-06D-C6F 6 e
Liitannat
SY3000 SS5Y3-50F1-08D-C6F 8 sivussa, @6
SS5Y3-50F1-10D-C6F 10 mm
SS5Y3-50F1-12D-C6F 12
SS5Y5-50F1-04D-C8F 4
SS5Y5-50F1-06D-C8F 6 -
Liitannat
SY5000 SS5Y5-50F1-08D-C8F 8 sivussa, @8
SS5Y5-50F1-10D-C8F 10 mm
SS5Y5-50F1-12D-C8F 12
SS5Y7-50F1-04D-C10F 4
SS5Y7-50F1-06D-C10F 6 P
Liitannat
SY7000 SS5Y7-50F1-08D-C10F 8 sivussa, @10
SS5Y7-50F1-10D-C10F 10 mm
SS5Y7-50F1-12D-C10F 12
A-, B-liitdnnat pohjassa
Venttillikoko | Tuotekoodi Venttillipaikkoja Liitanta
SS5Y3-51F1-04D-C6F 4
SS5Y3-51F1-06D-C6F 6 I
Liitannat
SY3000 SS5Y3-51F1-08D-C6F 8 pohjassa, @6
SS5Y3-51F1-10D-C6F 10 mm
SS5Y3-51F1-12D-C6F 12
SS5Y5-51F1-04D-C8F 4
SS5Y5-51F1-06D-C8F 6 O
Liitannat
SY5000 SS5Y5-51F1-08D-C8F 8 pohjassa, @8
SS5Y5-51F1-10D-C8F 10 mm
SS5Y5-51F1-12D-C8F 12
SS5Y7-51F1-04D-C10F 4
SS5Y7-51F1-06D-C10F 6 e
Liitannat
SY7000 SS5Y7-51F1-08D-C10F 8 pohjassa, @10
SS5Y7-51F1-10D-C10F 10 mm
SS5Y7-51F1-12D-C10F 12
MUUT VERSIOT

Kysy lisétietoja ja tuotekoodit SMC:/ta.

Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi

Automaattinen poisto, 5/3-venttiili
suljetulla keskiasennolla

Poisto A- ja B-kanavista automaattisesti samaan
aikaan P-kanavan kanssa.

Painettava ja kierrettdva kasinohjaus
vivulla - venttiilin manuaaliseen aktivointiin

\ -
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s Qé i
| L
s a000a8s
”'::@@‘ 4
. "’\
. 0" .

Liukuva ja lukittuva kasinohjaus
Kahden kaden kaytto estaa venttiilin
tahattoman aktivoinnin.

Painettava ja kierrettdva kasinohjaus
uralla - venttiilin manuaaliseen aktivointiin
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Venttiilit

Liitdnnat venttiilin rungossa tai
pohjalaatta, tyyppi 20/23

5-aukkoinen magneettiventtiili
SY3000/5000/7000/9000

Véliaine lima, voideltu tai voitelematon

Suodatusaste 5pum

Kayttélampdotila -10...50 °C

Jannite/teho 24 VDC £10 % (muita jannitteita pyydettaessa)/0,4 W

Kotelointiluokka Vakio: IP50 (M8- tai DIN-liittimella IP65)

Késinohjaus Vakio: ei lukittuva

LED, transienttisuoja Vakio

o Kayttoika — vahintédan 50 miljoonaa vaihtoa
* Saatavana ulkoisella pilotti-ilman syotolla

e Liitdnnat rungossa

* Vaihdettavat liittimet A- ja B-kanavissa

* Pieni tehonkulutus 0,35 W / 24 VDC

® Vasteaika alkaen 10 ms

Magneettiventtiili yksittdis- tai pohjalaatta-asennukseen, liitdnnat rungossa, G
2-nap. liitin (LOU), sopii pohjalaattaan 20. Sahkadliitin tilattava erikseen.
Toiminta Tuotekood \[/lllmﬁ Koko | K&TRaNe | plie | it aB | Edit
SY3120-5L0U-C4-Q ® 180 4
5/2 monostabiili | SY3120-5L0U-C6-Q ® 195 SY3[]20 M5 6 M5
e SY3120-5L0U-M5-Q @ 170 0,15-0,7 M5
e AN ] SY5120-5LOU-01F-Q ® 500 (1,57 bar) G1/8
et SY5120-5LOU-C6F-Q @ 390 SY5[]20 G1/8 6 G1/8
SY5120-5L0U-C8F-Q ® 460 28
SY3220-5L0U-C4-Q ® 180 4
5/2 bistabiili | SY3220-5L0U-C6-Q ® 195 SY3[]20 M5 06 M5
@We SY3220-5L.0U-M5-Q ® 170 0.1-0.7 M5
=\ Fﬂ SY5220-5L0U-01F-Q ® 500 (1-7 bar) G1/8
EAOED | 5v5200-5L0U-CBF-Q ® 390 | sYs[20 G1/8 6 G1/8
SY5220-5L0U-C8F-Q ® 460 28
5/3 sulfettu SY3320-5L0U-C4-Q ® 150 04
keskiasento SY3320-5L0U-C6-Q ® 235 SY3[J20 M5 26 M5
w4 26 SY3320-5L0U-M5-Q ® 135 M5
SY5320-5L0U-01F-Q ® 470 Gi1/8
(R1)5 1 3(R2)
P) SY5320-5LOU-C6F-Q @ 330 SY5[R0 G1/8 6 G1/8
SY5320-5L0U-C8F-Q ® 405 28
5/3 avoin SY3420-5L0U-C4-Q ® 165 4
keskiasento SY3420-5LOU-C6-Q @ 170 SY3[ 20 M5 6 M5
(A4 26) 5Y3420-5L0U-M5-Q ® 130 0207 M5
R A SY5420-5LOU-01F-Q ® 420 (2-7 ban) G1/8
D p3F2  [svsez0-500u-cor-Q@ | 340 | svs0 G1/8 26 G/s
SY5420-5LOU-C8F-Q @ 375 28
o SY3520-5L0U-C4-Q ® 210 4
5/3 paineistettu
keskiasento SY3520-5L0U-C6-Q ® 200 SY3[]20 M5 6 M5
(A4 2(B) SY3520-5L0U-M5-Q @ 145 M5
SY5520-5L0U-01F-Q ® 630 Gi1/8
(GO (1P)3(R2) SY5520-5L0U-C6F-Q ® 435 | SY5[20 G1/8 6 G1/8
SY5520-5L0U-C8F-Q @ 565 28

Sahkdliittimet sivulla 52

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Magneettiventtiili yksittdisasennukseen tai pohjalaattaan, liitdnnat rungossa, DIN-liitin (YZ) venttiilin mukana

o ’ Virtaama Kayttdpaine i . e Sopii
Toiminta Tuotekoodi INUmin] Koko IMPa] P-liit. Liit. A/B E-liit. .
SY5120-5YZ-01F-Q ® 500 G1/8

SY5120-5YZ-C6F-Q @ 390 SY5[]20 G1/8 26 G1/8
5/2 monostabiili SY5120-5YZ-C8F-Q @ 460 o8
20
() (B SY7120-5YZ-02F-Q @ 1000 0,15-0,7 G1/4
e\ F SY7120-5Y2-C10F-Q ® 940 SY7[0 | (1,5-7 bar) 210 G1/8
EABES SY7120-5YZ-C8F-Q ® 795 G1/4 o8
SY9120-5YZ-03F-Q ® 2020 G3/8
SY9[20 G1/4 23
SY9120-5YZ-C12F-Q @ 1725 212
SY5220-5YZ-01F-Q ® 500 G1/8
SY5220-5YZ-C6F-Q 390 SY5[]20 G1/8 26 G1/8
5/2 bistabiili SY5220-5YZ-C8F-Q 460 o8 .
@ SY7220-5YZ-02F-Q @ 1000 0,1-0,7 G1/4
=\ Fﬂ SY7220-5YZ-C10F-Q 940 Sy7[Jeo | (1-7 ban) 210 G1/8
EARIES) SY7220-5YZ-C8F-Q ® 795 G1/4 o8
SY9220-5YZ-03F-Q ® 2020 Ga/8
SY9[20 ————— Gl/4 23
SY9220-5YZ-C12F-Q @ 1725 212
SY5320-5YZ-01F-Q @ 470 G1/8
5/3 suliettu SY5320-5YZ-C6F-Q @ 330 SY5[]20 G1/8 26 G1/8
keskiasento SY5320-5YZ-C8F-Q 405 8 00
(A4 2(B) SY7320-5YZ-02F-Q ® 740 G1/4
SY7320-5YZ-C10F-Q 700 SY7[120 210 G1/8
(R1)5 (1P)3(R2) SY7320-5YZ-C8F-Q 635 G1/4 28
SY9320-5YZ-03F-Q @ 2050 Ga/8
SYg[]20 G1/4 23
SY9320-5YZ-C12F-Q ® 1690 212
SY5420-5YZ-01F-Q ® 420 G1/8
5/3 avoin SY5420-5YZ-C6F-Q 340 SY5[]20 G1/8 26 G1/8
keskiasento SY5420-5YZ-C8F-Q 375 o8
20
(A)4, 2(B) SY7420-5YZ-02F-Q ® 675 0.2-0.7 Gi/4
SY7420-5YZ-C10F-Q @ 615 SY7[Jpo | (2-7barn) @10 G1/8
R1 3(R2
& ® F2) SY7420-5YZ-C8F-Q 590 G1/4 28
SY9420-5YZ-03F-Q ® 2075 Ga/8
SY9[]20 G1/4 23
SY9420-5YZ-C12F-Q @ 1610 212
o SY5520-5YZ-01F-Q 630 G1/8
5/3 paineistetiu - o eon rv7.corq @ 435 SYS[20 G1/8 o6 G1/8
keskiasento
SY5520-5YZ-C8F-Q @ 565 28
(A4 2(B) 20
SY7520-5YZ-02F-Q 1050 G1/4
®15 1 3R2) SY7520-5YZ-C10F-Q 935 SY7[]20 210 G1/8
® SY7520-5YZ-C8F-Q @ 830 G1/4 o8
a SY9520-5YZ-03F-Q ® 2320 Ga/8
SY9[20 G1/4 23
SY9520-5YZ-C12F-Q @ 1825 212

YZ= Sisaltaa DIN-littimen ja transienttisuojan.

Sahkdlittimet sivulla 52
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Venttiilit

Magneettiventtiili yksittdisasennukseen tai pohjalaattaan, liitannat rungossa, M8-liitin (WAOU) tilattava erikseen

- ’ Virtaama Kayttépaine - Sopii
Toiminta Tuotekoodi [NU/min] Koko IMPa] P-liit. Liit. A/B E-liit. [P —
SY3120-5WAOQU-C4-Q @ 180 o4
SY3120-5WAOU-C6-Q ® 195 SY3[]20 M5 @6 M5
SY3120-5WAOQU-M5-Q @ 170 M5
SY5120-5WAOQU-01F-Q @ 500 G1/8
5/2 monostabiili K0 sWAOU-Cor-q ® 390 | SYs20 G1/8 6 G1/8 20
Pl 0,15-0,7
<[ e SY5120-5WAOQU-C8F-Q 460 (157 ban) o8
SY7120-5WAOQU-02F-Q ® 1000 G1/4
SY7120-5WAOQU-C10F-Q @ 940 SY7[J20 G1/4 210 G1/8
SY7120-5WAOQU-C8F-Q 795 o8
SY9120-5WAQU-03F-Q @ 2020 G3/8
SY9[]20 G1/4 G1/4 23
SY9120-5WAOQU-C12F-Q 1725 012
SY3220-5WAOQU-C4-Q 180 o4
SY3220-5WAQU-C6-Q @ 195 SY3[]20 M5 @6 M5
SY3220-5WAOU-M5-Q @ 170 M5
N SY5220-5WAQU-01F-Q @ 500 G1/8
5/2 bistabiili
s SY5220-5WAOU-C6F-Q ® 390 SY5[]20 G1/8 @6 G1/8 20
mzm]jm SY5220-5WAQU-C8F-Q @ 460 (?'_17'8; ) o8
ERBER SY7220-5WAQU-02F-Q @ 1000 G1/4
SY7220-5WAOQU-C10F-Q 940 SY7[J20 G1/4 210 G1/8
SY7220-5WAOU-C8F-Q ® 795 o8
SY9220-5WAQU-03F-Q @ 2020 G3/8
SY9[]20 G1/4 G1/4 23
§Y9220-5WAOU-C12F-Q ® 1725 012
SY3320-5WAOQU-C4-Q 150 o4
SY3320-5WAOQU-C6-Q 235 SY3[]20 M5 6 M5
SY3320-5WAOU-M5-Q @ 135 M5
5/3 suljettu SY5320-5WAOQU-01F-Q @ 470 G1/8
keskiasento SY5320-5WAOU-CBF-Q 330 SY5[]20 G1/8 06 G1/8 20
A4 26 SY5320-5WAQU-C8F-Q 405 0,2:0,7 @8
(2-7 bar)
SY7320-5WAOQU-02F-Q @ 740 G1/4
R15 (1'3)3(':‘2) SY7320-5WAOU-G10F-Q ® 700 | SY7[10 Gl/4 210 G1/8
SY7320-5WAOQU-C8F-Q 635 o8
SY9320-5WAOQU-03F-Q 2050 G3/8
SY9[]20 G1/4 G1/4 23
SY9320-5WAOQU-C12F-Q 1690 212

M8-liitin téyttéé standardin IEC 60947-5-2 vaatimukset.

Séahkalittimet sivulla 52
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<
g Magneettiventtiili yksittaisasennukseen tai pohjalaattaan, liitinnat rungossa, M8-liitin (WAOU) tilattava erikseen.
.? Toiminta Tuotekoodi }’,{I’Bfnﬁ Koko | "@nopane | Litt. A/B Bt | SoPt
‘E SY3420-5WAOU-C4-Q 165 @4
'i:n 5/3 avoin SY3420-5WAQU-C6-Q 170 SY3[]20 M5 @6 M5
& keskiasento SY3420-5WAOU-M5-Q 130 M5
o (A4 2(B) SY5420-5WAQU-01F-Q @ 420 G1/8
SY5420-5WAQU-CBF-Q 340 SY5[ 20 G1/8 06 G1/8 20
(R1) 5(;)3<R2) SY5420-5WAOQU-C8F-Q 375 @8
SY7420-5WAQU-02F-Q 675 G1/4
SY7420-5WAOU-C10F-Q 615 SY7[ 20 G1/4 210 G1/8
SY7420-5WAOU-C8F-Q 590 28
SY9420-5WAOU-03F-Q 2075 G3/8
SY9[]20 G1/4 G1/4 23
SY9420-5WAOU-C12F-Q 1610 0,2-0,7 @12
SY3520-5WAOU-C4-Q 210 (2-7 bar) @4
SY3520-5WAOU-C6-Q 200 SY3[]20 M5 @6 M5
SY3520-5WAOU-M5-Q 145 M5
5/3 paineistettu | SY5520-5WAQU-01F-Q @ 630 G1/8
‘ii?fag‘?é‘)to SY5520-5WAOU-C6F-Q 435 | svs[o G1/8 o6 G1/8 20
SY5520-5WAOU-C8F-Q 565 o8
R1)5 1 3R2) SY7520-5WAOU-02F-Q 1050 G1/4
P) SY7520-5WAQU-C10F-Q 935 SY7[ 20 G1/4 @10 G1/8
SY7520-5WAOU-C8F-Q 830 8
SY9520-5WAOU-03F-Q 2320 G3/8
SY9[]20 G1/4 G1/4 23
SY9520-5WAOU-C12F-Q 1825 12
M8-liitin tdyttaad standardin IEC 60947-5-2 vaatimukset.
Sahkalittimet sivulla 52
Ryhmalaatta - tyyppi 20 ja 23
Tuotekoodi Pz;l:]l;l;lorjéen Lii(t'z';"nltzz'i(’ i?zrtBe)et Sopii kokoon | Tyyppi
SS5Y3-20-02-00F-Q ® 2 G1/8”
SS5Y3-20-04-00F-Q @ 4 G1/8”
SS5Y3-20-06-00F-Q @ 6 G1/8"
SS5Y3-20-08-00F-Q ® 8 G1/8" SYeL 20
SS5Y3-20-10-00F-Q ® 10 G1/8”
SS5Y3-20-12-00F-Q @ 12 G1/8”
SS5Y5-20-02-00F-Q @ 2 G1/4”
SS5Y5-20-04-00F-Q @ 4 G1/4”
SS5Y5-20-06-00F-Q ® 6 G1/4”
SS5Y5-20-08-00F-Q ® 8 G1/4” SvsLR0 20
SS5Y5-20-10-00F-Q ® 10 G1/4”
SS5Y5-20-12-00F-Q ® 12 G1/4”
SS5Y7-20-02-00F-Q ® 2 G1/4”
SS5Y7-20-04-00F-Q @ 4 G1/4”
SS5Y7-20-06-00F-Q ® 6 G1/4”
SY7[ 20
SS5Y7-20-08-00F-Q ® 8 G1/4”
SS5Y7-20-10-00F-Q ® 10 G1/4”
SS5Y7-20-12-00F-Q ® 12 G1/4”
SS5Y9-23-02-00F-Q @ 2 G3/8”
SS5Y9-23-04-00F-Q @ 4 G3/8”
SS5Y9-23-06-00F-Q @ 6 G3/8”
SS5Y9-23-08-00F-Q @ 8 G3/8”
SS5Y9-23-10-00F-Q 10 G3/8” SYeLJ20 “
SS5Y9-23-12-00F-Q 12 G3/8”
SS5Y9-23-14-00F-Q 14 G3/8”
SS5Y9-23-16-00F-Q 16 G3/8”

48 Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi
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Venttiilit

Lisdvarusteet, SY3000 ja ryhmalaatta tyyppi 20
Tuotekoodi Tyyppi Sopii kokoon
SX3000-16-1A @ Kiinnitin — yksittaiselle venttiilille (sivukiinnitys)
SX3000-16-2A @ Kiinnitin — yksittaiselle monostabilille venttilile (jalkakiinnitys)
SY3000-26-19A-Q @ Peitelevy — sis. tiivisteen ja ruuvit
DXT060-67-01 ® Peitetulppa — P-, R-kanavaan laattatyypissa 20, litanté 1/8” kierre
SY3000-38-20A-Q ® Erilinen P-sy6ttoliitin — ryhmalaattaan, tyyppi 20, sis. tiivisteen ja ruuvit, litanta

M5 SY3[]20
SY3000-39-20A-Q ® ’I:Z/lrgllnen R-poistoliitin — ryhmélaattaan, tyyppi 20, sis. tiivisteen ja ruuvit, litanta
SY3000-6A-M5 @ Liitdnt&sarja, A-, B-kanava venttiilissa, putkilitantd M5 (tyypin 20 laatta)
SY3000-6A-C4 @ Litantasarja, A-, B-kanava venttiilissa, putkilitdntd @4 mm (tyypin 20 laatta)
SY3000-6A-C6 @ Liitantasarja, A-, B-kanava venttiiliss&, putkilitantd @6 mm (tyypin 20 laatta)
Lisdvarusteet, SY5000 ja ryhmalaatta tyyppi 20 ja 41
SX5000-16-1A @ Kiinnitin — yksittaiselle venttiilille (sivukiinnitys)
SX5000-16-2A @ Kiinnitin — yksittaiselle monostabiilille venttilille (jalkakiinnitys)
SY5000-26-1A-Q @ Peitelevy — sis. tiivisteen ja ruuvit
SY5000-9-1 Pe.lt.etulppa .P ,.R kanavaar.w laattatyypissé 20, \uténté 1/4” kierre SYS[ 0
SY5000-39-1A-Q ® E:H)gen R-poistaliitin — ryhméalaattaan, tyyppi 20, sis. tiivisteen ja ruuvit, litanta
SY5000-6A-C6 @ Liitantasarja, A-, B-kanava venttiilissa, putkilitdntd @6 mm (tyypin 20 laatta)
SY5000-6A-C8 @ Liitdnt&sarja, A-, B-kanava venttillissa, putkilitdntd @8 mm (tyypin 20 laatta)
Lisavarusteet, SY7000 ja ryhmalaatta tyyppi 20 ja 41
SX7000-16-1A @ Kiinnitin — yksittaiselle venttiilille (sivukiinnitys)
SX7000-16-2A @ Kiinnitin — yksittéiselle monostabiilille venttiilille (jalkakiinnitys)
SY7000-26-1A-Q @ Peitelevy — sis. tiivisteen ja ruuvit
SY5000-9-1 @ Peitetulppa — P-, R-kanavaan laattatyypissé 20, liitanté 1/4” kierre

Erillinen P-syo6ttoliitin — pohjalaattaan, tyyppi 20, sis. tiivisteen ja ruuvit, litanta
SY7000-38-1FA-Q ® Ri/4 SY7[]20
SY7000-39-1FA-Q ® E?H/lzen R-poistaliitin — ryhmélaattaan, tyyppi 20, sis. tiivisteen ja ruuvit, litanta
SY7000-6A-C8 @ Litdntasarja, A-, B-kanava venttiilissa, tyyppi 20, putkilitdntd @8 mm
SY7000-6A-C10 @ Litantasarja, A-, B-kanava venttiilissa, tyyppi 20, putkilitintd @10 mm
SY7000-6A-02F @ Liitantasarja, A-, B-kanava venttiiliss&, tyyppi 20, putkilitanta G1/4
Lisdvarusteet, SY9000 ja ryhmalaatta tyyppi 23
SY9000-26-1A-Q @ Peitelevy — sis. tiivisteen ja ruuvit
SY9000-GS-1 @ Venttiilin kiinnityssarja — sis. tiivisteen ja ruuvit (10 kpl pakkaus)
SY9000-6A-C8 ® Litantasarja — SY9000, putkilitanta @8 mm
SY9000-6A-C10 @ Litantasarja — SY9000, putkilitanta @10 mm
SY9000-6A-C12 @ Litantasarja — SY9000, putkilitantda @12 mm
SY9000-6A-03F @ Liitantasarja — SY9000, putkilitanta G3/8 J—

0

SY9000-39-1FA-Q @ Erillinen R-poistoliitin — ryhmélaattaan, tyyppi 23, sis. tiivisteen ja ruuvit L
SY9000-38-1FA-Q @ Erillinen P-syé6ttoliitin — ryhmalaattaan, tyyppi 23, sis. tiivisteen ja ruuvit
SY9000-61-2A @ P- tai R-valilaatta - erillissy6ttoa tai -poistoa varten
SY9000-50-1A @ Laajennusosa — laatan laajentamiseen’
SY9000-23-[] ® Ruuvi — ryhmalaatan koossapitamiseen
SY9000-25-1 ® Mutteri - ruuvia varten

1) Uudet sidepultit tarvitaan.
[[] = venttillipaikkojen maéara

Séahkoliittimet sivulla 52
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Venttiilit

O
:

SY3000/5000/7000 tyypin 40 ja 41 ryhmalaattaan

Viliaine lima, voideltu tai voitelematon
Suodatusaste 5pum
Kayttolampétila -10...50 °C

Jannite/teho

24 VDC £10 % (muita jannitteita pyydettaessad)/0,4 W

Kotelointiluokka

Vakio: IP50 (M8- tai DIN-littimella IPG5)

Kéasinohjaus

Vakio: ei lukittuva

LED, transienttisuoja

Vakio

Magneettiventtiili pohjalaatta-asennukseen, 2-napainen liitin (LOU). Liitin ei sisally toimitukseen

Piirrosmerkki Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Koko Kéyttopaine [MPa] | Sopii laattaan
e - SY3140-5LOU-Q ® 180 SY3[0 | 015-0.7 (1,5-7 41
5/2 monostabili ) (1,
Rdren SY5140-5LOU-Q ® 440 SY5[140 bar) “
ed-J - SY3240-5L0U-Q ® 180 SY3[J40 41
5/2 bistabiili 0,1-0,7 (1-7 bar)
RDEs SY5240-5L0U-Q ® 440 SY5[140 41
Sl 5/3 sulettu SY3340-5L0U-Q ® SY3[J40 41
e 1 3 keskiasento SY5340-5L0U-Q @ SY5[ 40 4
A4 2(B)
i SY3440-5L0U-Q ® SY3[140 41
5/3 avoin Kysy SMC:lta &, 0,2-0,7 (2-7 bar)
@ 5 1 3F2) keskiasento SY5440-5LOU-Q ® SY5[ 140 41
L) 5/3 paineistettu SY3540-5L0U-Q @ SY3[ 40 41
ey keskiasento SY5540-5L0U-Q SY5[J40 41

Magneettiventtiili pohjalaatta-asennukseen, sis. DIN-liittimen (YZ). Liitin tulee mukana.

Piirrosmerkki Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Koko Kayttépaine [MPa] Sopii laattaan
el SY5140-5Y2-Q @ 440 SYS[HO0 | 0,15-0,7 (1,5-7 41
=\l [[= 5/2 monostabiili ! ! !
e SY7140-5YZ-Q ® 740 SY7[ 40 bar) 42
il o SY5240-5YZ-Q @ 440 SY5[ 140 4
5/2 bistabiili 0,1-0,7 (1-7 bar)
ERbEn SY7240-5YZ-Q @ 740 SY7[J40 42
o 32 5/3 suliettu SY5340-5Y2-Q ® SY5[J40 41
oy keskiasento SY7840-5YZ-Q SY7[140 42
(A)a 2(B)
; SY5440-5Y2-Q SYs[J40 41
5/3 avoin Kysy SMC:ta &, 0,2-0,7 (2-7 bar)
@ 5 a2 keskiasento SY7440-5YZ-Q SY7[J40 42
ﬁgﬁgﬂ‘&% 5/3 paineistettu SY5540-5YZ-Q SY5[140 41
s+ e keskiasento SY7540-5Y2-Q @ SY7[ 140 42

Magneettiventtiili pohjalaatta-asennukseen, M8-liitin (WAOU). Liitin ei sisally toimitukseen.

Piirrosmerkki Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Koko Kayttépaine [MPa] Sopii laattaan

@ SY3140-5WAQU-Q @ 180 SY3[ 40 4
=\ 5[21 5/2 monostabi SY5140-5WAOU-Q @ 440 SY5[J40 OJE'%;)“ 57 41
EAP)EB) SY7140-5WAQU-Q @ 740 SY7[ 40 42
®e) SY3240-5WAQU-Q @ 180 SY3[40 41
EZ[X\I 'ng 5/2 bistabiil SY5240-5WAOU-Q @ 440 SY5[ 0 | 0,1-0,7 (1-7 bar) 41
EXBIED) SY7240-5WAOU-Q 740 SY7[ 40 42
(W4 2B) SY3340-5WAOU-Q SY3[ 40 41
po—_ i’; iﬁ:ﬁiﬁfo SY5340-5WAOU-Q SY5[140 4
®) SY7340-5WAOU-Q SY7[ 40 42
(A4 2(B) SY3440-5WAOU-Q @ SY3[ 40 41
i/ S avoin SY5440-5WAOU-Q ® | Kysy SMCilta | SY5[J40 | 0,2-0,7 (2-7 bar) 41

R1) ' 3R2) eskiasento
P) SY7440-5WAOU-Q SY7[ 40 42
(A4 2(8) SY3540-5WAOU-Q SY3[ 40 41
E%%ﬁi&?ﬂl@% oS panestety SY5540-5WAOU-Q SYSHO 41
® SY7540-5WAOU-Q SY7[ 40 42

M8-liitin tayttaa standardin IEC 60947-5-2 vaatimukset.

Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi
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Venttiilit

Yksittaislaatta, tyyppi 40

Tuotekoodi Liitanta Sopii kokoon
SY3000-27-1F-Q @ G1/8” SY3[40
SY5000-27-1F-Q ® G1/4” SY5[ 40
SY7000-27-1F-Q @ G1/4” SY7[10

Ryhmalaatta - tyyppi 41 ja 42

Paikkojen

Sylinterilitdnt&

Litanta P, EA,

Tuotekoodi MAAra 4(A), 2(B) EB Sopii kokoon | Tyyppi
SS5Y3-41-02-M5F-Q @ 2

SS5Y3-41-04-M5F-Q @ 4

SS5Y3-41-06-M5F-Q @ 6 M5

SS5Y3-41-08-M5F-Q @ 8

SS5Y3-41-10-M5F-Q 10

SS5Y3-41-02-C6F-Q @ 2 G1/8” SY3[J40
SS5Y3-41-04-C6F-Q @ 4

SS5Y3-41-06-C6F-Q @ 6

SS5Y3-41-08-C6F-Q @ 8 6

SS5Y3-41-10-C6F-Q @ 10

SS5Y3-41-12-C6F-Q @ 12

SS5Y5-41-02-01F-Q @ 2 41
SS5Y5-41-04-01F-Q ® 4

SS5Y5-41-06-01F-Q @ 6

SS5Y5-41-08-01F-Q @ 8 e

SS5Y5-41-10-01F-Q @ 10

SS5Y5-41-12-01F-Q @ 12

SS5Y5-41-02-C8F-Q @ 2 e SYSLHO
SS5Y5-41-04-C8F-Q @ 4

SS5Y5-41-06-C8F-Q @ 6

SS5Y5-41-08-C8F-Q @ 8 o8

SS5Y5-41-10-C8F-Q @ 10

SS5Y5-41-12-C8F-Q @ 12

SS5Y7-42-02-02F-Q @ 2

SS5Y7-42-04-02F-Q ® 4

SS5Y7-42-06-02F-Q @ 6

S RS O 5 G1/4 G1/4” SY7[J40 42
SS5Y7-42-10-02F-Q @ 10

SS5Y7-42-12-02F-Q @ 12

Jopa 20 paikkaa. 45-tyyppisessé laatassa voi olla erilaisia sylinteriliiténtdjd. Ota yhteys SMC:hen.

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Venttiilit
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Lisdvarusteet, SY3000 ja

ryhmélaatta tyyppi 41/42

Tuotekoodi Tyyppi Sopii kokoon
SY3000-26-9A-Q @ Peitelevy — sis. tiivisteen ja ruuvit

DXT060-67-01 ® Tulppa - P-, R-kanavaan, litdnta Rc1/8

SY3000-38-2A-Q @ Erillinen P-sy6ttoliitin — pohjalaattaan, tyyppi 41, sis. tiivisteen ja ruuvit, litanta M5 SY3[J40
SY3000-39-2A-Q @ Erillinen R-poistoliitin — pohjalaatta tyyppi 41, sis. tiivisteen ja ruuvit, litanta M5

Lisdvarusteet, SY5000 ja ryhmalaatta tyyppi 41/42

Tuotekoodi Tyyppi Sopii kokoon
SY5000-26-2A-Q Peitelevy — sis. tiivisteen ja ruuvit

SY5000-9-1 @ Tulppa - P-, R-kanavaan, litanta Rc1/4

SY5000-38-16FA-Q ® Erilinen P-systtalitin — pohjalaattaan, tyyppi 41, sis. tivisteen ja ruuvit, litanta R1/8 Svs[J40
SY5000-39-16FA-Q @ Erillinen R-poistoliitin — pohjalaatta tyyppi 41, sis. tiivisteen ja ruuvit, litanta R1/8

Lisdvarusteet, SY7000 ja ryhmalaatta tyyppi 41/42

Tuotekoodi Tyyppi Sopii kokoon
SY7000-26-22A-Q @ Peitelevy — sis. tiivisteen ja ruuvit

SY5000-9-1 @ Tulppa - P-, R-kanavaan, litanta Rc1/4

SY7000-38-16FA-Q ® Erilinen P-systtélitin — pohjalaattaan, tyyppi 42, sis. tiivisteen ja ruuvit, litanta G1/4 Sy7[J40

SY7000-39-16FA-Q @

Erillinen R-poistoliitin — pohjalaattaan, tyyppi 42, sis. tiivisteen ja ruuvit, litanta G1/4

Ohjausventtiilit

Yleiset lisdvarusteet - SY3000/5000/7000

Tuotekoodi

Tyyppi

V111-5WACU @

Ohjausosa — varaosa venttiilin sinisella (ja keltaisella) kasiohjausnapilla, M8-litin (WAOU), 24 VDC

V115-5YZ @

Ohjausosa - varaosa venttiilin sinisella (ja keltaisella) kasiohjausnapilla, DIN-liitin (YZ), 24 VDC

V111-5L0OU @

Ohjausosa - varaosa venttiiliin sinisella (ja keltaisella) kasiohjausnapilla, uusi tyyppi, vakio (LOU),

24 VDC

Liitin ja kaapeli (IP50), sopii seka tyyppiin 20 ettd 40

Tuotekoodi Tyyppi Kaapelin pituus [m]
SY100-30-4A-6 ® 0,6
SY100-30-4A-10 ® 1
2-napainen, vakio (LOU)
SY100-30-4A-20 ® 2
SY100-30-4A-30 @ 3
SY100-68-A-6 ® 0,6
SY100-68-A-10 ® 1
2-napainen, kumipaallysteinen (LOU)
SY100-68-A-20 ® 2
SY100-68-A-30 ® 3
V100-49-1-2 ® 0,5
M8 (WAOU)
V100-49-1-4 @ 2

Liitin — varaosa, DIN 43650C, sopii seka tyyppiin 20 ettd 40

Tuotekoodi

Tyyppi

SY100-82-3-05 ®

DIN-liitin merkkivalolla
ja 24 VDC suojapiirilla, DIN 43650

SY100-82-1 ®

DIN-liitin ilman merkkivaloa
ja suojapiirid, DIN 43650

Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi




Venttiilit

5-aukkoinen magneettiventtiili

SY9000

Viliaine

pohjalaatta-asennukseen

lima, voideltu tai voitelematon (kuiva)

Suodatusaste

5pum

Maks. kayttopaine

0,7 MPa (7 bar)

Kayttolampotila

-10 ... 50 °C (kuiva ilma)

Jannite/teho

Vakio: 24 VDC (12 VDC pyydettaessa)/ 0,45 W

Kotelointiluokka

Vakio: IP65 DIN- tai M8-liittimella

Késinohjaus

Vakio: ei lukittava (lukittava tilauksesta)

LED, transienttisuoja

Vakio

* 35 ms vasteaika (5/2 merkkivalolla/transienttisuojalla)

o Pitka kayttoika, vahintaan 50 miljoonaa vaihtoa

_— Tuotekoodi, Virtaama P A " .
Toiminta magneettiventtil INU/min] Kayttopaine [MPa] | Sahkdlitanta (24 VDC) Piirrosmerkit
5/2 monos. | SY9140-5L0U-Q @ @e
sl SY9140-5WAQU-Q @ 0,16-0,7 (1,6-7 bar) | LOU: 2-napainen litin mzm:!_—%jz
SY9140-5Y0-Q @ transienttisuojalla ja (EA)(P)(EB)
merkkivalolla (kaapeli
SY9240-5LOU-Q @ ja litin eivat sisélly QP
5/2 bistabili | SY9240-5WAOQU-Q 0,1-0,7 (1-7 bar) toimitukseen) =\ J] [ =@
SY9240-5Y0-Q ® P NI
1700 -
irtaam . YO: Nasta DIN-liitti- " 2@
5/3sulietty | Sy 9540-5L0U-Q @ (virtaama perus meen (litin ei sisélly
keskiasento | S 9340-5WAOU-Q tuu laatta-asen- toimitukseen)
SY9340-5Y0-Q ® teiseen venttiiliin) e LJe
Saavin | SYS440-5LOU-Q @ WAOU: Mg-itin @4 26)
VO 1 5v9440-5WAOQU-Q 0,2-0,7 (2-7 bar) | merkkivalolla ja tran-
keskiasento S . (R1)5 13(R2)
SY9440-5Y0-Q @ sienttisuojalla (M8-liitin Py
5/3 SY9540-5L0U-Q ® ja katxa.pe\tl el\(vat sisally (A4 2(B)
paineistettu | SY9540-5WAOU-Q ® oimitukseen)
keskiasento | SY9540-5Y0-Q @ (HWDS(; )31R2)

M8-litin téyttaa standardin IEC 60947-5-2 vaatimukset.
Muita jénnitteita, littimid ja litdntédkokoja pyydettdessa.

Nastajérjestys, M8 (WAOU)

Ej kaytossé 3

4

1
—+E iinu: ,tal,plus}4
plus tai miinus;

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Venttiilit

'\

Pohjalaatat, tyyppi 43

Tuotekoodi Paikkojen maara Syl. litdntékoko Liitantakoko P, EA, EB
SS5Y9-43-02B-03F-Q 2

SS5Y9-43-04B-03F-Q 4

SS5Y9-43-06B-03F-Q 6

G3/8”

SS5Y9-43-08B-03F-Q 8

SS5Y9-43-10B-03F-Q 10

SS5Y9-43-12B-03F-Q 12

012 (pistoliitin)

SS5Y9-43-02B-C12-Q 2

SS5Y9-43-04B-C12-Q 4

SS5Y9-43-06B-C12-Q 6

012 (pistaliitin)

SS5Y9-43-08B-C12-Q 8

SS5Y9-43-10B-C12-Q 10

SS5Y9-43-12B-C12-Q 12

Jos tarvitset version, jonka paikkamaaraa ei I6ydy taulukosta, ota yhteyttd SMC:hen.

Tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

SY9000-26-2A-Q ® Peitelevy — sis. tiivisteen ja

ruuvit
Liitin ja kaapeli
Tuotekoodi Tyyppi Kaapelin pituus [m]
SY100-30-4A-6 @ 0,6
SY100-30-4A-10 ® ) ) 1
2-napainen, vakio (LOU ja YO)
SY100-30-4A-20 ® 2
SY100-30-4A-30 @ 3
SY100-68-A-6 @ 0,6
SY100-68-A-10 ® 2-napainen, kumipaallysteinen 1
(LOU ja YO)
SY100-68-A-20 @ 2
SY100-68-A-30 @ 3
1697580/PUR/0,6 @ 0,6
M8, IP67 (WAOU)
1604822 2
DIN-liitin, DIN 43650
Tuotekoodi Tyyppi
DIN-liitin merkkivalolla ja
SIIE-E2ees O 24 VDC suojapiilla, DIN 43650
DIN-liitin ilman merkkivaloa ja
SiiesE O suojapiié, DIN 43650

Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi



Venttiilit

5-aukkoinen magneettiventtiili, kasettityyppinen

SY3060/5060/7060
Viliaine lima, voideltu tai voitelematon
Suodatusaste 5pum

Kayttolampétila

Enintaan 50 °C

Jannite/teho

Vakio: 24 VDC +10 % (muita jannitteité pyydettéessa)/

0,4 W (pienitehoinen: 0,1 W)

Kotelointiluokka

IP50 tai IP65 (M8-liittimell&)

Késinohjaus

Vakio: Ei lukittava (lukittava tilauksesta)

LED, transienttisuoja

Vakio

o Venttiililohko on helposti laajennettavissa ja purettavissa
¢ Vahemman osia venttillien pohjalaatta-asennukseen verrattuna

o Venttiilin leveys 10,5/16/19 mm

o Erittéin kevyt
¢ 10 ms vasteaika (SY3000)

¢ Helposti jalkiasennettavat liittimet

* Kayttoika 50 miljoonaa vaihtoa

—h

Venttiilit ja kenttavayla

- Tuotekoodi, A/B-litantakoko i 24 VDC kayttojan- . .
Toiminta magnesttiventiil Venttiilikoko (varastotuote) Kayttopaine [MPa] g Piirrosmerkit
SY3160-5LOU-[]-Q SY3060 Cce ®,M5 @
SY3160-5WAOU-]-Q SY3060 C6, M5 ® we
5/2 monos. | SY5160-5LOU-]-Q SY5060 Cé6 ®,01F ® 0.15-0,7 Ul
tabil SY5160-5WAOU-[1-Q SY5060 C6, 01F (1,5-7 bar) 7T x
SY7160-5LOU-]-Q SY7060 C8 ®,02F ® U
SY7160-5WAOU-[]-Q SY7060 C8, 02F
SY3260-5LOU-[]-Q SY3060 C6®,M5 @
SY3260-5WAOU-]-Q SY3060 C6, M5 e
SY5260-5L0U--Q SY5060 C6 ®,01F ® .
5/2 bistabiil 0 0.1-0.7 mg[‘(\[ ng
SY5260-5WAOU-[-Q SY5060 C6, 01F ® (1-7 bar) LOU: 2 ‘ x %
=V enapainen (EA)(P)(EB)
SY7260-5LOU-[]-Q SY7060 C8, 02F ® liitin transienttisuo-
jalla ja merkkivalolla
SY7260-5WAOU-]-Q SY7060 C8, 02F (kaapeli ja litin eivat
SY3360-5L0U-Q SY3060 |C @, M5 @ sislly toimitukseen)
SY3360-5WAOU]-Q SY3060 C6, M5 (A)4 2(B)
5/3 suliettu | SY5360-5LOU]-Q SY5060 C6 ®,01F ®
keskiasento | 5y5360-5WAOU--Q SY5060 6, 01F (EA)5 1 3(EB)
SY7860-5LOU-]-Q SY7060 C8 ®,02F @ P)
SY7360-5WAOU-}-Q SY7060 8, 02F WAOU: M8 litin
merkkivalolla ja
SY3460-5LOU-[]-Q SY3060 C6 ®,M5 @ transienttisuojalla
(M8-litin ja kaapeli
SY3460-5WAOU--Q SY3060 C6, M5 eivat sisélly toimi- (A)4 2(B)
5/3avoin | SY5460-5L0U-]-Q SY5060 | C6 @, 01F ® 0.2-0.7 {ukseen) AT /M
keskiasento | gy5460-5WAOU-[]-Q SY5060 C6 ®,01F ® (2-7 bar) A 1' 3ER)
SY7460-5L0U-]-Q SY7060 cs ®,02F ® (P)
SY7460-5WAOU-]-Q SY7060 C8, 02F
SY3560-5L0U-[]-Q SY3060 c6 e, M5 @
SY3560-5WAOU{-Q SY3060 C6, M5 (A)4 2(B)
5/3 tpgi- SY5560-5LOU-[]-Q SY5060 Cé ®,01F ®
neistettu
keskiasento | SY5560-5WAOU-[]-Q SY5060 C6, 01F EA | B(ER
SY7560-5LOU-[]-Q SY7060 cs ®, 02F EA) P) (EB)
SY7560-5WAOU-]-Q SY7060 C8, 02F
A/B-litanta; M5: M5x0,8 i
0O C6- 06 mm Nastajérjestys, M8 (WAOU)
C8: 68 mm ot
01F: G1/8 . )
02F: G1/4 e

Muita jannitteita, liittimia ja litantéakokoja pyydettaessa.

M8-liitin tayttéa standardin IEC 60947-5-2 vaatimukset. Ei kaytéssa
—+ Emi\nus tai plus)
+— (plus tai miinus

ENAEN

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Venttiilit

Virtausominaisuudet

Mall A/BHiiténnan koko | Virtaama [NL/min] | D-puol
SS5Y3-60-Q 26 mm, M5 189
SS5Y5-60-Q 26 mm, G1/8 469
SS5Y7-60-Q @8 mm, G1/4 947
Ryhméaasennussarjat
Tuotekoodi Tuotekoodi Tuotekoodi Venttiilipaikkojen
Koko SY3060 Koko SY5060 Koko SY7060 maara
SS5Y3-60-02DQ SS5Y5-60-02D-Q SS5Y7-60-02DQ 2
SS5Y3-60-04DQ SS5Y5-60-04D-Q SS5Y7-60-04DQ 4
SS5Y3-60-06DQ SS5Y5-60-06D-Q SS5Y7-60-06DQ 6
SS5Y3-60-08DQ SS5Y5-60-08D-Q SS5Y7-60-08DQ 8
SS5Y3-60-10DQ SS5Y5-60-10D-Q SS5Y7-60-10DQ 10
SS5Y3-60-12DQ SS5Y5-60-12D-Q SS5Y7-60-12DQ 12
Siséltaa syotto-/poistolohkon, paatylevyt ja DIN-kiskon.
Pohjalaatan lisdvarusteet
Numero Tuote SY3060 SY5060 SY7060
Venttiilit katso taulukko edellisellé sivulla
2 Syo6ttélohko SY3000-55-1A-Q @ SY5000-55-1A-Q @ SY7000-75-1A-Q @
3 D-puolen paétylevy SY3000-56-1A-Q @ SY5000-56-1A-Q @ SY7000-56-1A-Q @
4 U-puolen paatylevy SY3000-56-1B-Q @ SY5000-56-1B-Q @ SY7000-56-1B-Q
5 Holkkisarja (ei sisally venttiilin) | SY3000-52-5A @ SY5000-52-3A @ SY7000-70-1A @
6 Alumiininen DIN-kisko VZ1000-11-1-] VZ1000-11-1-] VZ1000-11-4-]

SUP-liséliitanté

SY3000-54-1C-Q @

SY5000-54-1C-Q ®

SY7000-54-1C-Q @

EXH-liséliitantéa

SY3000-55-1B-Q @

SY5000-55-1B-Q @

SY7000-55-1B-Q @

SUP/EXH-kanavan sulkulevy

SY3000-52-6A @

SY5000-52-4A @

SY7000-70-2A @

Adnenvaim. EXH-kanavaan

AN15-C08 @

AN20-C10 @

AN30-C12 ®

Kiinnitysruuvi
/ DIN-kiskoon

[]DIN-kiskon pituusviite

Liitin ja kaapeli

Tuotekoodi Tyyppi Kaapelin pituus [m]
SY100-30-4A-6 @ 0,6
SY100-30-4A-10 @ 2-napainen, vakio 1
SY100-30-4A-20 @ (LOU ja YO) 2
SY100-30-4A-30 ® 3
SY100-68-A-6 @ 0,6
SY100-68-A-10 ® 2-napainen, 1
kumipéaallysteinen
SY100-68-A-20 ® (LOU ja YO) 2
SY100-68-A-30 ® 3
1697580/PUR/0,6 ® 6
M8, IP67 (WAOU)
1504822 2

Liitdntakappale, A/B-liitanta

Tuotekoodi Liitanta Sopii kokoon

SY3000-6A-M5 @ M5 SY3060 i
SY3000-6A-C4 ® o4 mm SY3060 a 1 ;
SY3000-6A-C6 ® 26 mm SY3060 $\§
SY5000-6A-01F @ G1/8” SY5060 g
SY5000-6A-C6 ® 26 mm SY5060 &
SY5000-6A-C8 ® 28 mm SY5060

SY7000-6A-02F @ G1/4” SY7060

SY7000-6A-C8 ® 28 mm SY7060

56 Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi



Venttiilit

5-aukkoinen magneettiventtiili, plug-in

JSY1000/3000/5000
Valiaine lima (kuiva)
Suodatusaste 5um
Kayttélampétila -10...50 °C

Jénnite/teho

Vakio 24 VDC =10 %

Kotelointiluokka

IP40/IP67 riippuen sahkalitannan valinnasta

e Erittdin kompakti, leveys vain 6,4 mm
® 35-39 % pienempi leveys samalla virtaamalla®
* Samalla paino on laskenut 29-59 %*

* |hanteellinen robottisovelluksiin ja muihin kohteisiin, joissa
vaaditaan keveyttd, kompaktia kokoa ja korkeaa suorituskykya

* Verrattuna saman virtaaman SY-venttiliin

VENTTIILIRYHMAN KONFIGUROINTI - KAYTA KONFIGUROINTITYOKALUAMME

Verkkosivuillamme www.smc.fi voit nopeasti koota venttiiliryhman online-konfigurointitydkalun avulla.

Sen lisaksi, etta kaikki asiaankuuluvat tiedot kootaan yhteen tiedostoon, saat myos mahdollisuuden tarkastella

ryhmé&a 3D-muodossa ja ladata sen halutussa CAD-muodossa.

JSY1000 JSY3000

JSY5000

100

Sylinterin nopeus™ (mm/s) Sylinterin nopeus* (mm/s)
06 pistoliitin 08 pistoliitin

*Huomaa: Paine: 0,5 MPa; kuormitusaste: 50%; pystylike. Lisétietoja on JSY-esitteessa.

30!

100

Sylinterin nopeus* (mm/s)
012 pistoliitin

JSY1000 6,4 mm leveys vain 2 ja 5 mm putkihalkaisijoilla. 6 mm putkilla pohjalohkon leveys 9 mm.

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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JSY1000/3000/5000 venttiili, plug-in
Tuotekoodi " e
Venttiilikoko palautuvalla Toiminta [\l\/lll'_‘t/an?m"}? Ka\{t’\;l%;:;?lne Piirrosmerkki
kasinohjauksella
JSY1000 JSY1100T-5NZ @ 179/244* (A4 2(B)
JSY3000 JSY3100-5U @ 5/2 monostabiil 567 0,15-0,7
JSY5000 JSY5100-5U @ 1551 (EA)S(;)a(EB)
JSY1000 JSY1200T-5NZ @ 179/244* (A4 2(B)
JSY3000 JSY3200-5U @ 5/2 bistabiili 567 01-07 T 7
EA)5 1 3(EB
JSY5000 JSY5200-5U @ 1551 =) P 1)
JSY1000 JSY1300T-5NZ ® 179/244* (A4 2(B)
JSY3000 | JSY3300-5U @ fé g’kls:g::; 567 02-07
JSY5000 JSY5300-5U @ 1551 (EA)5(;')3 =
JSY1000 JSY1400T-5NZ @ 179/244* (A4 2(B)
JSY3000 | JSY3400-5U @ avan 567 02-07 s e
E EB
JSY5000 | JSY5400-5U @ 1551 AR
JSY1000 JSY1500T-5NZ @ 179/244* (A)4 28)
5/3 paineistettu
JSY3000 JSY3500-5U @ Keskiasento 567 0,2-0,7 o e
JSY5000 JSY5500-5U @ 1551 )
JSY1000 JSY1AQ0T-5NZ @ 179/244* “ i
2x 3/2
JSY3000 JSY3A00-5U @ NC/NG 567 0,15-0,7 wﬂa‘ﬁ_%ﬁ
JSY5000 JSY5A00-5U @ 1551 PELPPRTY M
JSY1000 JSY1BOOT-5NZ @ 179/244* “ Gl
JSY3000 JSY3B00-5U @ 2x8/2 567 0,15-0,7 mﬂﬂjb FESA|
NO/NO
JSY5000 JSY5B00-5U @ 1551 SEA 1) 3(ER)
JSY1000 JSY1C00T-5NZ @ 179/244* i 20
2x 3/2 el
JSY3000 JSY3C00-5U @ NG/NO 567 0,15-0,7
JSY5000 JSY5C00-5U @ 1551 [P S

*Liitanta @4/@6, JSY1000 6 mm litanta lisdd pohjalaatan leveytta

JSY1000/3000 pohjalaatta, D-sub IP40. Tadydenna venttiileilld ja D-sub-kaapelilla.

Venttiilikoko Tuotekoodi Venttilipaikkoja Liitanta
JJ5SY1-10F1-06D-C4 @ 6
Jsro0 JIY-OFT-0Ee O 8 Liitannat sivussa,
venttiilijako o )
6,5mm JJ5SY1-10F1-10D-C4 @ 10 mm
JJ5SY1-10F1-12D-C4 @ 12
JJ5SY1-10F1-06D-C6 @ 6
JSY1000 JJ5SY1-10F1-08D-C6 ® 8 Litannat sivussa
venttiiljako o6 )
9mm JJ5SY1-10F1-10D-C6 @ 10 mm
JJ5SY1-10F1-12D-C6 @ 12
JJ5SY3-10F1-06D-C8 @ 6
JJ5SY3-10F1-08D-C8 @ 8 PP
JSY3000 Lntanggt sivussa,
JJ5SY3-10F1-10D-C8 ® 10 mm
JJ5SY3-10F1-12D-C8 @ 12

*JSY1000 6 mm liitanta lisda pohjalaatan leveytta.

58 Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi




'\

sSvC

JSY5000 pohjalaatta, D-sub 1P40, tdydenna venttiileilld ja D-sub-kaapelilla

Venttiilikoko Tuotekoodi Venttiilipaikkoja Liitanta
JJB6SY5-10F1-06D-C10 @ 6
JJ5SY5-10F1-08D-C10 @ 8 e
JSY5000 Lntalw@nat sivussa,
JJ5SY5-10F1-10D-C10 ® 10 10mm
JJ5SY5-10F1-12D-C10 @ 12

D-sub-kaapeli ja liitin — 25-napainen, MIL-standardin mukainen

(0,3 mm?
Venttiilikoko Tuotekoodi Kuvaus
AXT100-DS25-030 ® Liitin 3 m kaapelilla \
JSY1000/ . N
3000/5000 AXT100-DS25-050 @ Liitin 5 m kaapelilla
AXT100-DS25-100 @ Liitin 10 m kaapelilla

Vaihtoehtoisia rakenteita:

JSY-pohjalaattoja on saatavana useina eri rakenneversioina.

Kysy muista versioista SMC:lt4 tai katso www.smc.fi: - B
e 2-24 venttiilipaikkaa riippuen sahkdliitannasta | N &
¢ Vaihtoehtoiset iimaliitantdjen mitat ja sijainnit 3 @ &
i c e
¢ DIN-kiskoasennus, integroitu &anenvaimennin, ulkoinen pilotti-ilma -
e Sahkaliitanta D-sub, nauhakaapeli, liitdntarasia, kaapeli tai kenttévayla
* |P67
Taydellinen pohjalaatta olemassa olevan pohjalaatan laajentamiseen
Tuotekoodi maks. yhden kelan litantaa Tuotekoodi kahden kelan litantaé varten
Venttiilikoko L
varten (monostabiili) (muut)
JSY1000 6,5 mm JSY11M-2P-1SA-C4 @ JSY11M-2P-1DA-C4 @
JSY1000 9 mm JSY11M-2P-2SA-C6 @ JSY11M-2P-2DA-C6 @
JSY3000 JSY31M-2P-1SA-C8 @ JSY31M-2P-1DA-C8 @
JSY5000 JSY51M-2P-1SA-C10 @ JSY51M-2P-1DA-C10 @

Huomaa: Vakiorakenne maks. 12 paikkaa, kysy SMC:lt4, jos tarvitset enemman.

Peitelevy vapaiden venttiilipaikkojen sulkemiseen

Venttiilikoko Tuotekoodi Kuvaus
JSY1000 JSY11M-26P-1A @ Peitelevy ruuveineen
JSY3000 JSY31M-26P-1A @ Peitelevy ruuveineen
JSY5000 JSY51M-26P-1A @ Peitelevy ruuveineen

Kahden kelan pohjalaattaa voi kéyttdd myds monostabilille venttiilille. Vie yhden yliméaaraisen ohjaustulon.

Erillinen P-syo6ttoliitanta - yksittaiselle venttiilille

Venttiilikoko Tuotekoodi Kuvaus
JSY1000 JSY11M-38P-1A-C4 @ Liitanta @4, ruuvit, tiiviste
JSY3000 JSY31M-38P-1A-C6 @ Liitanta @6, ruuvit, tiiviste
JSY5000 JSY51M-38P-1A-C10 @ Liitanta @10, ruuvit, tiiviste

Erillinen poistoliitanta - yksittaiselle venttiilille

Venttiilikoko Tuotekoodi Kuvaus
JSY1000 JSY11M-39P-1A-C4 @ Liitanta @4, ruuvit, tiiviste
JSY3000 JSY31M-39P-1A-C6 @ Liitanta @6, ruuvit, tiiviste
JSY5000 JSY51M-39P-1A-C10 @ Liitanta @10, ruuvit, tiiviste

@ Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Venttiilit S SNC

Sulkulevy pohjalaatan kanavan sulkemiseen, 1 kpl/pakkaus

elfeaenuay el yjnusp

Venttillikoko Tuotekoodi Kuvaus
JSY1000 JSY11M-40P-1A @ P-sy6tto- tai poistokanavan sulkulevy
JSY3000 JSYB1M-40P-1A @ P-sy6ttdkanavan sulkulevy
JSY3000 JSY31M-40P-2A @ Poistokanavan sulkulevy
JSY5000 JSY51M-40P-1A @ P-syotto- tai poistokanavan sulkulevy
JSY1/3/5000 SJ3000-155-1A @ Etiketit pohjalaatan merkitsemiseen

Molempien poistokanavien sulkeminen vaatii 2 sulkulevya

Aianenvaimennin, asennetaan pohjalaatan poistoliitantazn

Venttiilikoko Tuotekoodi Kuvaus
JSY1000 AN15-C08 @ Adnenvaimennin, litant4 o8
JSY3000 AN20-C10 ® Adnenvaimennin, litanta 10
JSY5000 AN30-C12 @ Adnenvaimennin, litanta @12

Putkenirrotin

Venttillikoko Tuotekoodi Kuvaus
JSY1000 TG-0204 ® Putkikoko 02/04
JSY1000 TG-0608 ® Putkikoko 06
JSY3000 TG-0608 ® Putkikoko 06/08 S
JSY5000 TG-1012 @ Putkikoko 210/012 -\L'~

DIN-kiskokiinnike, 1 kpl/pakkaus (tarvitaan 2 kpl/pohjalaatta)

Venttillikoko Tuotekoodi Kuvaus
JSY1000 JSY11M-15P-1A @ Sis. ruuvin (DIN-kisko ei sisélly)
JSY3000 SY30M-15-1A @ Sis. ruuvin (DIN-kisko ei sisélly)
JSY5000 SY50M-15-1A @ Sis. ruuvin (DIN-kisko ei sisally)
@ Vvaihtoliitin A-, B-kanavaan, 1 kpl/pakkaus ® Kilipsi 10 kpl/pakkaus
Venttiilikoko A-, B-kanava Tuotekoodi Tuotekoodi
02 KQSY10-C2 ®
JSY1000 SJ1000-CL-1 ®
-2 KQSY10-C4-X1336 @
JSY1000* 6 KQSY11-C6-X1336 @ JSY11M-19P-1A @
06 Tiedot alla | KQSY30-C6 @
JSY3000 JSY31M-19P-1A @
o8 KQSY30-C8-X1336 ®
010 KQSY50-C10 ®
JSY5000 JSY51M-19P-1A @
012 KQSY50-C12-X1336 ®

* 06-liitédntd sopii vain pohjalaattaan 9 mm venttiiljaolla.

@ Vaihtoliitin P-, E-kanavaan, 1 kpl/pakkaus ® Lukituslevy 1 kpl*/pakkaus
Venttiilikoko 2 Tuotekoodi Tuotekoodi
E-kanava
JSY1000 Ks. ylla 08 KQSY30-C8-X1336 @ JSY11M-10P-1 @
JSY3000 010 KQSY31-C10-X1336 ® JSY31M-10P-1 @
JSY5000 012 KQSY50-C12-X1336 @ JSY51M-10P-1 @

*Kahdelle liittimelle

@ Tulppa, 1 kpl/pakkaus

Venttillkoko A-, B-kanava P e | Tuotekoodi
JSY1000 08 | JSY11M-62P-1A @
JSY3000 KQP, ks. littimet 010 | JSY3IM-62P-1A ®
JSY5000 012 | JSY5IM-62P-1A ®

(1) One-touch fittin
(A, B port)

(1) One-touch fitting
(P, E port)

Enemman tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I6ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi



Venttiilit

4-aukkoinen magneettiventtiili, kasettityyppinen

SJ2000/3000

Viliaine Paineilma

Suodatusaste 5pum

Kayttélampdtila -10...50 °C

24 VDC +10 %

Jannite/teho \ai0: $42000; 0,55 W, SJ3000; 0,4 W
Pyydettaessé energiaa saastavana (0,15 W)

Kotelointiluokka IP40

Kéasinohjaus Palautuva vakiona, lukittava pyydettéaessa

LED ja transienttisuoja Vakio

¢ Matala rakenne

e Eri kokoja, 7 mm ja 10 mm, voidaan asentaa samaan pohjalaattaan
e Sisdiset koskettimet mahdollistavat helpon muuttamisen ja laajentamisen

e Teholahteen erotuskytkin kunkin venttiilin yksittdiseen tyhjentamiseen

- Tuotekoodi, Virtaama | Kéyttopaine | Liitantdkoko | Liitantakoko " )
Toiminta magnesttiventil Venttiilikoko INUmin] MPa] AB P/E Piirrosmerkki
SJ2160-5CU-C2 @ $J2000 (A) (B)
40 02 42
SJ3160-5CU-C2 SJ3000
) 0,15-0,7
4/2 monostabiili | SJ2160-5CU-C4 @ $J2000 77 (/5.7 ban s 08
SJ3160-5CU-C4 SJ3000 100 51 3
SJ3160-5CU-C6 ® SJ3000 125 06 (EA)(P)(EB)
SJ2260-5CU-C2 SJ2000 (A) (B)
40 02 42
SJ3260-5CU-C2 SJ3000
4/2 bistabii SJ2260-5CU-C4 @ $J2000 77 01-07 28
(1-7 bar) o4
SJ3260-5CU-C4 ® SJ3000 100 51 3
SJ3260-5CU-C6 @ SJ3000 125 06 (EA) (P) (EB)
SJ2360-5CU-C2 ® $J2000 5 (A4 2(B)
@
$J3860-5CU-C2 $J3000 WW#W_M
4/3, suljettu
Koskinsento SJ2360-5CU-C4 @ SJ2000 o 08 S 1t e =
SJ3360-5CU-C4 SJ3000 (EA)5 1 3(EB)
SJ3360-5CU-C6 SJ3000 06 (P)
SJ2460-5CU-C2 SJ2000 5 (A4 2(B)
(%)
SJ3460-5CU-C2 SJ3000
4/3, avain SJ2460-5CU-C4 ® 42000 0,2-07 8 | sl A
keskiasento (2-7 bar) o4 H-
SJ3460-5CU-C4 SJ3000 (EA)5 1 3(EB)
SJ3460-5CU-C6 SJ3000 Kysy 06 )
$J2560-5CU-C2 $J2000 SMC:lta ) ()4 2B)
[%)
SJ3560-5CU-C2 SJ3000
473, paineisteliu g 1550 5GU-Ca SJ2000 08 - u it el TN
keskiasento ol
SJ3560-5CU-C4 SJ3000 (EA)5 1 3(EB)
SJ3560-5CU-C6 SJ3000 06 (P)
SJ2A60-5CU-C2 @ $J2000
o2 4(A) 2(B)
SJ3A60-5CU-C2 SJ3000 { {
0,15-0,7
2x3/2,NC+NC | SJ2AB0-50U-C4 ® 42000 R dh = o8 %
SJ3A60-5CU-C4 @ SJ3000 T -
SJ3A60-5CU-C6 @ SJ3000 06 S(EA)1(P) (EB)

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Venttiilit

Toiminta E;;re;tg?t(i:\’/iénﬂiili Ventilikoko \[’,L’J‘anﬁ Kéfh;%paf]’i”e Hitantdkoko | Litaniekoko Piirrosmerkki
SJ2B60-5CU-C2 $J2000 » m 2)
SJ3B60-5CU-C2 SJ3000 Sy

2x 3/2, NO+NO SJ2B60-5CU-C4 SJ2000 » 8 %
SJ3B60-5CU-C4 SJ3000
SJ3B60-5CU-C6 SJ3000 Kysy 0,15-0,7 06 5(EA) 1(P) 3(EB)
SJ2C60-5CU-C2 ® $J2000 SMC:lta | (1,5-7 bar)
SJ3060-5CU-C2 SJ3000 o bl 28

2x 3/2, NC+NO SJ2060-5CU-C4 ® SJ2000 » o8 [ZEH;JZ Vsmilz
SJ3C60-5CU-C4 SJ3000 I
SJ3060-5CU-C6 SJ3000 o6 SEA) 1) 3EB)

Tuotekoodi, pohjalaatta D-Sub-liitdnnalla

Tuotekoodi Koko Paikkojen maara |  Sahkolitanta
SS5J2-60FD1-02D 2
SS6J2-60FD1-04D 4
SS5J2-60FD1-06D 6

SJ2000
S85J2-60FD1-08D 8
S85J2-60FD1-10D 10
SS5J2-60FD1-12B 12

D-sub

SS5J3-60FD1-02D 2
SS5J3-60FD1-04D 4
SS5J3-60FD1-06D 6

SJ3000
SS5J3-60FD1-08D 8
SS5J3-60FD1-10D 10
SS5J3-60FD1-12B 12

Tuotekoodi, pohjalaatta kenttavayldasolmulle, EX510

(kysy EX510:sté lisétietoja SMC:It&)

Tuotekoodi Koko Paikkojen maara |  Sahkolitanta
S85J2-60S6BND-02D 2
SS5J2-60S6BND-04D 4
SS5J2-60S6BND-06D 6

SJ2000
SS5J2-60S6BND-08D 8
S85J2-60S6BND-10D 10
SS5J2-60S6BND-12B 12

EX510

SS85J3-60S6BND-02D 2
SS5J3-60S6BND-04D 4
SS5J3-60S6BND-06D 6

SJ3000
SS5J3-60S6BND-08D 8
SS5J3-60S6BND-10D 10
SS5J3-60S6BND-12B 12

Muita venttiilityyppeja, jannitteitd, liittimid ja litdntakokoja pyydettaessa.

Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi
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Venttiilit

Sy6tto-/poistolohko o

8 mm suoralla pistoliittimella

Nro | Tuotekoodi

Tyyppi

SJ3000-50-1A-C8 @ Siséinen pilotti-ima

SJ3000-50-1AS-C8

(] Siséinen pilotti-ilma, integroitu &&nenvaimennin

SJ3000-50-1AR-C8 @ Ulkoinen pilotti-ilma

SJ3000-50-1ARS-C8 Ulkoinen pilotti-ilma, integroitu &&nenvaimennin

SJ3000-50-3A-C8 @ Eri sy6ttopaineille, siséinen pilotti-ilma

SJ3000-50-3AS-C8

Eri sy6ttopaineille, siséinen pilotti-ilma/integroitu &&nenvaimennin

Muut pohjalaatan lisavarusteet

Nro | Tuotekoodi

Tyyppi

2 | SJ3000-53-1A @

U-puolen paétylevy

3 | VZ1000-11-1-]

DIN-kisko, pituus venttiilien lukuméaéran ja tyypin perusteella: kysy SMC:lta

SJ3000-42-1A-1 @

Péaatylevy séhkalitannalld, D-sub, D-puoli, liitin yldspéin

SJ3000-42-1A-2

Paétylevy sahkdliitannalla, D-sub, D-puoli, litin sivussa

4 | SJ3000-42-2A-2

Paétylevy sahkalitannalla, 26-nap. nauhakaapelille, D-puoli, liitin sivussa

SJ3000-42-3A-2 ®

Paétylevy sahkdlitannalla, 20-nap. nauhakaapelille, D-puoli, liitin sivussa

SJ3000-42-4A-2

Paatylevy sahkdliitannalld, 10-nap. nauhakaapelille, D-puoli, liitin sivussa

5 | SJ3000-44-1A @

SUP/EXH-kanavan sulkulevy

SJ3000-49-1A

Peitelohko, valmius yksittéiskelalle

SJ3000-49-2A @

Peitelohko, valmius kaksoiskelalle

Kysy muita litantamittoja ja rakenteita SMC:Ita.

D-sub-kaapeli ja liitin - 25-napainen, MIL-standardin

mukainen (0,3 mm?)

Tuotekoodi

Tyyppi

AXT100-DS25-030 ®

Liitin 3 m kaapelilla

AXT100-DS25-050 @

Liitin 5 m kaapelilla

AXT100-DS25-100 ®

Liitin 10 m kaapelilla

U-puoli

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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5-aukkoinen magn.ventti

SYJ3000/5000

Véliaine Paineilma

I, ry

hma- tai yksittdisas.

Suodatusaste 5pm

Kayttolampétila

-10...50 °C

Jénnite/teho

24VDC +10 %

0,35 W (0,4 W merkkivalolla)

Kotelointiluokka

IP50, IP65 (M8-liittimell&)

Késinohjaus

Palautuva vakiona, lukittava pyydettaessa

LED ja transienttisuoja Vakio

 Erittéin pienikokoinen venttiili

* Minimaalinen vasteaika, vain 15 ms

Magneettiventtiili SYJ3000, laatta-asennus (ei saatavana yksittaisasennukseen)

Tuotekoodi,

el magneettiventtiili

Koko

Virtaama
[NL/min]

Kayttépaine [MPa]

Sahkoliitanta
24 VDC

Piirrosmerkit

5/2 monos- | SYJ3143-5L0U-Q @
tabiili SYJ3143-5WA0U-Q

SYJ3243-5L0U-Q @

S/2 bistabill | gy 13943-5WAOU-Q

5/3 suljettu | SYJ3343-5LOU-Q @
keskiasento | SYJ3343-5WAOU-Q

33

5/3 avoin | SYJ3443-5LO0U-Q @
keskiasento | SYJ3443-5WAOU-Q

2 | svssassloua e
Eeskiasemo SYJ3543-5WAOU-Q

122

0,15-0,7
(1,5-7 bar)

0,1-0,7
(1-7 bar)

164

160

LOU: L-pistoke
(ilman liitint&)

WAOU:
M8-liitin (iiman
litantakaapelia)

we

513
(EAV(P)(EB)

(ﬁ) (28)

513
(EA)(P)(EB)

(B2 4(A)

(R)3 15(R)
(P)

(B2, 4(A)

R)3 15(R
(R); (F)t )

(B2, 4(A)

(R)3 15(R)
(P)

M8-liitin tdyttaa standardin IEC 60947-5-2 vaatimukset.
Muita jénnitteitd, sahkdliiténtdjé ja kokoja pyydettdessa.

Pohjalaatta SYJ3000 - tyyppi

M

Tuotekoodi

Paikkojen maara

Liitanta

Sopii kokoon

S85YJ3-841-02-M5F-Q @

2

S85YJ3-841-04-M5F-Q @

4

SS5YJ3-S41-06-M5F-Q @

6

SS5YJ3-541-08-M5F-Q @

8

SS5YJ3-S41-10-M5F-Q @

10

S85YJ3-841-12-M5F-Q @

12

Syl. liténta A ja B = M5
(P EA, EB =G1/8")

3M3

Yksittéislaatta SYJ3000

Tuotekoodi

Litanta

Sopii kokoon

SYJ3000-22-1-Q ®

M5x0,8

343

SYJ3000:n lisévarusteet

Tuotekoodi

Tyyppi

SYJ3000-21-2A-Q @ Peitelaatta

DXT060-67-01 ® Tulppa P-,

litanta Rc1/8

R-kanavaan,

64 Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi
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Venttiilit

Magneettiventtiili SYJ5000 laatta- tai yksittdisasennukseen

- Tuotekoodi, Virtaama e Sahkdliitanta A ;
Toiminta magneettiventtil Koko INU/min] Kayttopaine [MPa] 24 VDG Piirrosmerkit
e
5/2 monos- | SYJ5123-5LOU-M5-Q @ 0,15-0,7 T
tabili | SYJ5123-5WAOU-M5-Q @ (1,5-7 bar) mﬂ%ﬁ?
AB)
o | SYJ5223-5L0U-M5-Q @ 0,1-0,7 .
5/2 bistabill 11-0, LOU: L-pistoke |  ZE=[N\\]]
OBZZENACUHNE-Q) O (1=7 ban (ilman liitinta) ERPIED
B2 4A)
5/3 suliettu | SYJ5323-5LOU-M5-Q @ 5023 196
keskiasento | 8YJ5323-5WAOU-M5-Q ® A3 15R)
WAOQOU: ®
itin (i ®)2, 4(A)
5/3 avoin | 8YJ5423-5LOU-M5-Q @ 0.15-0.7 h’\\{ISning g\gﬂe?;)
keskiasento | SYJ5423-5WAOU-M5-Q @ (1,5-7 bar) 2
5/3 B2, 4(A)
paineistettu SYJ5523-5L0U-M5-Q @
keskiasento | SYJ5523-5WAOU-M5-Q @ (R)3 ‘g)s(n)
M8-liitin téyttda standardin IEC 60947-5-2 vaatimukset.
Muita jannitteitd, sahkdliiténtdjd ja kokoja pyydettdessa.
Pohjalaatta SYJ5000 - tyyppi 20
Tuotekoodi Paikkojen maara Liitanta Sopii kokoon
SS5YJ5-20-02-00F-Q @ 2
-20-04-00F-Q ®
SRR AT C-C0FD 4 Liitdnnat rungossa, M5
SS5YJ5-20-06-00F-Q @ 6 (P, EA, EB laatassa, 5123 ﬁ
G1/8")
SS5YJ5-20-08-00F-Q @ 8 ) . Pohjalaatta
Yksittéis- tai
SS5YJ5-20-10-00F-Q @ 10 pohjalaatta-asennukseen

Peitelevy SYJ5000

Tuotekoodi

Sopii malleihin

SYJ5000-21-5A @

Pohjalaatta tyyppi 20

Magneettiventtiili SYJ5000 laatta-asennukseen

. Tuotekoodi, Virtaama e Sahkoliitanta " )
Toiminta magneettiventtil Koko INUmin] Kayttopaine [MPa] 24 VDG Piirrosmerkit
5/2 monos- | SYJ5143-5LOU-M5-Q @ 0,15-0,7 @®
tabiil SYJ5143-5WAOU-M5-Q @ (1,5-7 bar) 1351
(EA)(P)(EB)
SYJ5243-5L0U-M5-Q @ 0,1-0,7 e
5/2 bistabil ) e (e LOU: L-pistoke
SYI524GOWAOLLEMEOMe (1=7 ban (ilman liitinta) EAbED)
(B)2  4(A)
5/3 suliettu | SYJ5343-5LOU-M5-Q @
keskiasento | SY.J5343-5WAOU-M5-Q @ 53 245 peg T
WAQU: ®
-liitin (il B)2  4A)
5/3avoin | SYJ5443-5LOU-M5-Q @ 0,15-0,7 an{”atgg‘p”;ig)
keskiasento | SYJ5443-5WAOU-M5-Q @ (1,5-7 ban) "2 g
5/3 B2 4A)
painaistettu SYJ5543-5L0U-M5-Q @
keskiasento SYJ5543-6WAOU-M5-Q @ (R)3 (g)s(n)

M8-liitin tayttaad standardin IEC 60947-5-2 vaatimukset.
Muita jannitteitd, sahkdliitantdjd ja kokoja pyydettdessa.

Yksitt.laatta SYJ5000

Tuotekoodi

Litanta

Sopii kokoon

SYJ5000-22-F-Q @

M5x0,8

5143

Yksittéislaatta

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Venttiilit

O
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Pohjalaatta SYJ5000 - tyyppi 41 ja 42

Tuotekoodi Paikkojen maara Liitanta Sopii kokoon
SS5YJ5-41-10-M5F-Q 2

SS5YJ5-41-04-M5F-Q @ 4

SS5YJ5-41-06-M5F-Q ® 6 ?g |t A, /'g,)s 543
SS5YJ5-41-08-M5F-Q @ 8

SS5YJ5-41-10-M5F-Q @ 10

SS5YJ5-42-10-C6F-Q 2

SS5YJ5-42-04-C6F-Q ® 4

SS5YJ5-42-06-C6F-Q ® 6 (SPY"E anta A5, /f,,? 513
SS5YJ5-42-08-C6F-Q @ 8

SS5YJ5-42-10-C6F-Q ® 10

Peitelevy SYJ5000

Tuotekoodi

Sopii malleihin

SYJ5000-21-6A @

Pohjalaatta tyyppi 41 ja 42

Tulppa SYJ3000 ja 5000

Tuotekoodi Liitanta
DXT060-67-01 ® R1/8”
SY5000-9-1 ® R1/4”

Liitin ja kaapeli, SYJ3000 ja 5000

Tuotekoodi Tyyppi [:na]apelln pituus
SY100-30-4A-6 ® 0,6
| SY100-30-4A-10 ® |  2-napainen, vakio 1
SY100-30-4A-20 @ (LOU) 2
SY100-30-4A-30 ® 3
SY100-68-A-6 @ 06
SY100-68-A-10 ® 2-napainen, 1
kumipaallysteinen
SY100-68-A-20 ® (LOU) 2
SY100-68-A-30 @ 3
1697580/PUR/0,6 ® 06
M8, IP67 (WAOU)
1604822 2

Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi

Typ41:G1/8
Typ42:G1/4

Pohjalaatta
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Venttiilit

5-aukkoinen magneettiventtiili, liitdnnat rungossa

VF3000/5000
Viliaine Paineilma
Suodatusaste 5pum
Kayttélampatila -10 ... 50 °C

Jannite/teho

24 VDC, 220 VAC

1,55 W (DC), 1,7 W (AC)

Kotelointiluokka

P65

Kéasinohjaus

Lukittuva kéasinohjaus (palautuva pyydettéessa)

LED ja transienttisuoja

Vakio

® Saatavana myos laatta-asenteinen malli
o Korkeapainemalli (1 MPa) saatavana
* Virransaastopiiri saatavana

Venttiili yksittdis- tai laatta-asennukseen. Liitdnnat rungossa. DIN-liitdnta (EN 175301-803), 24 VDC

Max. e
Toiminta Tuotekood Venttilikoko | vitaama | K&OPANE |y p g | E Piirrosmerkit
' [MPa]
(NL/min)
(ANB)
VF3133-5Y0D1-02F @ VF3000 1060 0.15-0.7 G1/4 G1/8 4
5/2 monostabiili R "577 Bar) (DZ[E[BE
VF5123-5Y0D1-03F @ VF5000 2470 G3/8 (EE)(P)(EB)
(NB)
VF3233-5Y0D1-02F @ VF3000 1060 0.1-0.7 G1/4 G1/8 4 2
5/2 bistabiili (17 bar) mz[m]z]]
VF5223-5Y0D1-03F @ VF5000 2470 G3/8 (Egj (P)(ge)
(A)B)
X VF3333-5Y0D1-02F @ VF3000 680 G1/4 G1/8 42
5/3 suljettu
keskiasento
VF5323-5Y0D1-03F @ VF5000 2085 G3/8 (E/i)(;’)(:éB)
VF3433-5Y0D1-02F @ VF3000 830 G1/4 G1/8 we
5/3 avoin 0,15-0,7 LE
keskiasento (1,5-7 bar)
VF5423-5Y0D1-03F @ VF5000 2260 G3/8 (Ei)(ll)(gB)
A @)
VF3533-5Y0D1-02F @ VF3000 1465 G1/4 G1/8 4 2
5/3 paineistettu
keskiasento
VF5523-5YOD1-03F VF5000 2705 G3/8 (E/i)(ll)(gB)

—h

Venttiilit ja kenttavayla

DIN-liitin tilattava erikseen.

Korkeapaineventtiili yksittdis- tai laatta-asennukseen. Liitannat rungossa. DIN-liitanta (EN 175301-803), 24 VDC

Maks. | avtspaine
Toiminta Tuotekoodi Venttillikoko | virtaama P Liit. B, A/B Liit. E Piirrosmerkit
' [MPa]
(NL/min)
(A)B)
VF3133K-5Y0OD1-02F ® | VF3000 1060 0151 G1/4 G1/8 42
5/2 monostabiili (1 5‘_10 bar)
o - ! 513
VF5123K-5YOD1-03F VF5000 2470 G3/8 s
VF3233K-5YOD1-02F ® | VF3000 1060 o G1/4 ‘ G1/8 we
5/2 bistabiil L
1-10 b =N\ <o
VF5223K-5YOD1-03F | VF5000 2470 ( ) G3/8 513
(EANP)EB)
_ VF3333K-5YOD1-02F | VF3000 680 Gi/4 ‘ G1/8 we
5/3 suljettu
keskiasento VF5323K-5YOD1-03F VF5000 2085 Ga/8 513
ERPIED)
@Bl
VF3433K-5Y0D1-02F VF3000 830 G1/4 G1/8 42
5/3 avoin 0,15-1
keskiasento (1,5-10 bar)
VF5423K-5Y0D1-03F VF5000 2260 G3/8 513
(EAP)YEB)
A®)
. VF3533K-5Y0D1-02F VF3000 1465 G1/4 G1/8 4 2
5/3 paineistettu
keskiasento
VF5523K-5Y0D1-03F VF5000 2705 G3/8 513
ERPIEBD)

DIN-liitin tilattava erikseen.

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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% Venttiili yksittais- tai laatta-asennukseen. Liitdnnat rungossa. DIN-liitanta (EN 175301-803), 220 VAC
§ WiEke Kayttopaine
‘D Toiminta Tuotekoodi Venttilikoko | virtaama P Liit. B, A/B Liit. E Piirrosmerkit
. [MPa]
(ZD' (NL/min)
?t (AB)
o VF3133-4YOD1-02F @ VF3000 1060 G1/4 G1/8 42
< 0,15-0,7
2: 5/2 monostabiili (1,5-7 bar)
o: VF5123-4YOD1-03F @ VF5000 2470 ' G3/8 513
(EAIP)EB)
[
VF3233-4YOD1-02F @ VF3000 1060 G1/4 G1/8 4 2
5/2 bistabill (?f{g’; )
VF5223-4YOD1-03F @ VF5000 2470 G3/8 513
(EA)P)EB)
(A)B)
VF3333-4YOD1-02F @ VF3000 680 G1/4 G1/8 42
5/3 suljettu
Kesiasento VF5323-4YOD F ® VF5000 2085 G3/8 513
5323-4 1-03 ERNPIEB)
(AB)
VF3433-4YOD1-02F @ VF3000 830 G1/4 G1/8 42
5/3 avoin 0,15-0,7
Keskiasento VF5423-4YOD1-03F VF5000 2260 (1,57 ban G3/8 513
i i (EAP)EB)
(A)B)
o VF3533-4YOD1-02F VF3000 1465 G1/4 G1/8 4 2
5/3 paineistettu
keskiasento
VF5523-4YOD1-03F VF5000 2705 G3/8 513
(EANP)EB)

DIN-iitin tilattava erikseen.

Korkeapaineventtiili yksittais- tai laatta-asennukseen. Liitinnat rungossa. DIN-liitanta (EN 175301-803), 220 VAC

Maks. | svtiopaine
Toiminta Tuotekoodi Venttilikoko | virtaama P Liit. P, A/B Liit. E Piirrosmerkit
' [MPa]
(NL/min)
(A)NB)
VF3133K-4YOD1-02F @ | VF3000 1060 G1/4 G1/8 42
0,151
5/2 monostabiili (1,510 bar)
VF5123K-4YOD1-03F VF5000 2470 ' G3/8 513
(EANPEB)
(A)B)
VF3233K-4YOD1-02F VF3000 1060 0 G1/4 G1/8 4 2
5/2 bistabiili (W—T’O bar) IZE[SD:JZIS]
VF5223K-4YOD1-03F VF5000 2470 G3/8 513
(EA)(P)(EB)
(A)B)
VF3333K-4YOD1-02F VF3000 680 G1/4 G1/8 42
5/3 suljettu
Kesiasento VF5323K-4YOD1-03F VF5000 2085 G3/8 513
i i EAP)EB)
(AB)
VF3433K-4YOD1-02F VF3000 830 G1/4 G1/8 42
5/3 avoin 0,151
Keskiasento VF5423K-4YOD1-03F VF5000 2260 (1.5-10 bar) G3/8 513
i i (EAPIEB)
(A)B)
VF3533K-4YOD1-02F VF3000 1465 G1/4 G1/8 4 2
5/3 paineistettu
keskiasento
VF5523K-4YOD1-03F VF5000 2705 G3/8 513
(EAP)EB)

DIN-iitin tilattava erikseen.

Liitin - DIN43650BY

Tuotekoodi Tyyppi
V200-63-1 @ Vakio
V200-63-5-05 @ LED, 24 VDC
V200-63-7-02 LED, 230 VAC

68 Enemman tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I6ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi
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Pohjalaatat, VF3000 Pohjalaatat, VF5000

Tuotekoodi Paikkojen maara | Liitantakoko Tuotekoodi Paikkojen maara | Litantakoko
VW5F3-30-021-00F @ 2 W5F5-20-021-00F @ 2
VV5F3-30-031-00F @ 3 VV5F5-20-031-00F @ 3
VV5F3-30-041-00F @ 4 W5F5-20-041-00F @ 4
VW5F3-30-051-00F @ 5 VV5F5-20-051-00F @ 5
VV5F3-30-061-00F @ 6 W5F5-20-061-00F @ 6 G3/8
VW5F3-30-071-00F @ 7 VW5F5-20-071-00F 7
VV5F3-30-081-00F @ 8 VV5F5-20-081-00F 8
VW5F3-30-091-00F @ 9 VV5F5-20-091-00F 9
VV5F3-30-101-00F @ 10 VV5F5-20-101-00F 10
VV5F3-30-111-00F 11 G1/4

VV5F3-30-121-00F 12

VV5F3-30-131-00F 13

VV5F3-30-141-00F 14

VV5F3-30-151-00F 15

VV5F3-30-161-00F 16

VV5F3-30-171-00F 17

VV5F3-30-181-00F 18

VV5F3-30-191-00F 19

VV5F3-30-201-00F 20

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Venttiilit ja kenttavayla
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Venttiilit

O
:

5-aukkoinen magneettiventtiili, kompakti,

S0700

Valiaine

esiohjattu, leveys 7 mm

Paineilma

Suodatusaste

5pum

Kayttolampétila

-10 ... 50 °C (kuiva iima)

Kayttopaine

0,2-0,7 MPa (2-7 bar)

Jannite/teho

24 VDC (10 %),

Kotelointiluokka IP40
Kasinohjaus Palautuva
LED ja transienttisuoja Vakio

® Kapea ja pienikokoinen

Magneettiventtiili, liitdnnat rungossa (yksittdisasennus)

Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min]
5/2 monostabiili S0716-5MO-C4 @ 175

5/2 bistabiili S0726-5MO-C4 @

5/3 suljettu keskiasento S0736-56MO-C4 @ 145

2x 3/2 NC+NC S07A6-5MO-C4 @

2x 3/2 NO+NO S07B6-5MO-C4 @ 155

2x 3/2 NC+NO S07C6-5MO-C4 @

Magneettiventtiili kaapeliliitannalla, yksittaislaatta-asennus, M5

Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min]
5/2 monostabiili S0715-5MO-M5 105

5/2 bistabiili S0725-5MO-M5

2x 3/2 NC+NC S07A5-5MO-M5

2x 3/2 NO+NO S07B5-56MO-M5 90

2x 3/2 NC+NO S07C5-5MO-M5

Magneettiventtiili kaapeliliitinnalla, metallilaattaa varten

Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min]
5/2 monostabili S0715-5MO @

5/2 bistabili S0725-5MO @ 109

2x 3/2 NC+NC S07A5-5MO @

2x 3/2 NO+NO S07B5-5MO @ 90

2x 3/2 NC+NO S07C5-5MO @

Plug-in magneettiventtiili metallilaatta-asennukseen

Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min]
5/2 monostabiili S0711-5

5/2 bistabiili S0721-5 109

2x 3/2 NC+NC S07A1-5

2x 3/2 NO+NO S07B1-5 90

2x 3/2 NC+NO S07C1-5

Plug-in magneettiventtiili muoviseen laattaan

Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min]
5/2 monostabiili S0710-5 @

5/2 bistabili S0720-5 @ 109

2x 3/2 NC+NC S07A0-5 @

2x 3/2 NO+NO S07B0-5 @ 90

2x 3/2 NC+NO S07C0-5 ®

Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi
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Venttiilit

Pohjalaatta, kaapeliliitanta

Tuotekoodi

Venttillipaikkojen maks.

maard, kaksoiskela’

Venttillipaikkoja

Tyyppi

SS0755-SAN[]C4

Maks. 8

02, 08, 04, 05, 06, 07, 08

S-litdnta: Kenttavayla (EX510)

SS0755-[JC4FC @

Maks. 10

02, 08, 04, 05, 06, 07, 08,
09, 10

C-liitanta kaapelilla, jako 8,5 mm

Plug-in-pohjalaatta, metallinen

Tuotekoodi

Venttiilipaikkojen maks.

maéra, kaksoiskela"

Venttiilipaikkoja

Tyyppi

maard, kaksoiskela’

SS0751{JC4SBN Maks. 8 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 Slitanta: Kenttavayla (EX510)

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, | S-liitanta: Kenttavayla (EX180), kenttavaylasolmu
$S0751-[JC4SD0 Maks. 16 10, 11,12, 13, 14, 15, 16 tilattava erikseen

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, | F-litanta: D-sub-litin (25-nap.), kaapeli tilattava
S50751{JC4FDO Maks. 12 001 e
Plug-in-pohjalaatta, muovinen
Tuotekoodi Vsl EllaE ek Venttilipaikkoja Tyyppi

02, 08, 04, 05, 06, 07, 08, 09,

S-litdnté: Kenttavayla (EX250/ EX260/EX600/

| 2)
SEOFROACASIDD O Maks. 16 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 EX500), kenttévéylasoimu tilattava erikseen
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, F-litdnta: D-sub-liitin (25-nap.), kaapeli tilattava
SS0750-JC4FDO @ Maks. 12 10,11, 12 erikseen
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, M-liitdnta: Pyorea pistoke (26-nap.), kaapeli
e m e Maks. 12 10, 11, 12 tilattava erikseen

[ paikkojen méaéréa

1) Yksikelaisilla venttiileillé paikkojen mééré jopa kaksinkertaistuu. Tamé méaéritetdén erikseen, kysy SMC:Ita.

2) Vakiomallisessa EX500:ssa maks. 16 kelaa pohjalaattaa kohti.

Kysy muita liitantéjd SMC:lta.

Pohjalaatan kaapelilitanta,
S-litanta: Kenttavayla (EX510)

Metallinen pohjalaatta,
S-liitanta: Kenttavayla

Muovinen pohjalaatta, S-litanta

Muovinen pohjalaatta, F-litanta: D-sub

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Pohjalaatan kaapelilitanta, C-litanta

Muovinen pohjalaatta, M-liitdnta: Pyorea
pistoke

—h

Venttiilit ja kenttavayla
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Venttiilit
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VQC1000/2000 plug-in-venttiili

5-aukkoinen magneettiventtiili, plug-in

VQC1000/2000
Véliaine Paineilma
Suodatusaste 5pm
Kayttolampdétila -10 ... 50 °C (kuiva ilma)
24 VDC +10 %

Jénnite/teho

Vakio: 0,4 W, korkeapaineversio 0,95 W

Kotelointiluokka

IP67 asti

Késinohjaus

Palautuva vakiona, lukittava pyydettaessa

LED ja transienttisuoja

Vakio

* Sisdiset koskettimet mahdollistavat helpon muuttamisen ja laajentamisen
* Saatavana seka elastisella tiivisteella (50 miljioonaa vaihtoa) etta terasluistilla (200 miljoonaa

vaihtoa)

® Saatavana myds ulkoinen pilotti-ilma, integroitu &&nenvaimennin jne.
® Valmis kokoonpano saatavilla, kysy SMC:lta.

L Tuotekoodi, . Virtaama e " §
Toiminta magneettiventtili Koko Tyyppi INUmin] Kayttopaine [MPa] Piirrosmerkit
VQC1101N-51 @ Elast. tiviste | 204 0,15-0,7 (1,5-7 bar) (A4 2(B)
VQC1100N-51 @ Vacioo Terasluisti 163 0,1-0,7 (1-7 b
- erasluisti ,1-0, - ar)
5/2 monostabiili ) IIZM
VQC2101N-51 ® Elast. tiviste | 552 0,15-0,7 (1,5-7 bar)
VQC2000 (R1)5 1 3(R2)
VQC2100N-51 @ Terasluisti | 466 0,1-0,7 (1-7 bar) )
VQC1201N-51 @ Elast. tiiviste | 204 Terasluisti Elast.
VQC1200N-51 ® vacioo Terasluisti 163 tiviste @ 20 " 26
5/2 bistabili 0,1-0,7 (1-7 bar) WF{ X
VQC2201N-51 ® Elast. tiviste | 552 ( ) [zgﬂji}zm T 7
VQC2000 —— (R1)5 13(R2) (R1)5 13(R2)
VQC2200N-51 @ Teréasluisti 466 ® Py
VQC1301N-51 @ Elast. tiviste | 168 0,2-0,7 (2-7 bar) (M4 2(B)
VQGC1000
5/3suliettu | VQC1300N-51 @ Terasluisti 158 0,1-0,7 (1-7 bar)
keskiasento | vQC2301N-51 @ Elast. tiviste | 502 0,2-0,7 (2-7 bar)
VQC2000 S (R1)5 13(R2)
VQC2300N-51 @ Terasluisti 466 0,1-0,7 (1-7 bar) P)
VQC1401N-51 ® VaC1000 Elast. tiviste | 168 0,2-0,7 (2-7 bar) A4 2B)
VQC1400N-51 @ Terasluisti 158 0,1-0,7 (1-7 bar
5/3 avoin lastinen ( ) |7-|£N];\ l| T |l /:-PAQITI
keskiasento | vQC2401N-51 @ - 502 0,2-0,7 (2-7 bar) I
VQC2000 tiiviste (R1)5 2 3(R2)
VQC2400N-51 @ Terasluisti | 466 0,1-0,7 (1-7 bar) ®
VQC1501N-51 @ Elast. tiiviste | 204 0,2-0,7 (2-7 bar) (A4 2(8)
VQC1000 —
5/3 paineistettu | YQC1500N-51 Terésluisti 163 0,1-0,7 (1-7 bar)
keskiasento | vQC2501N-51 @ Elast. iviste | 804 0,2-0,7 (2-7 bar)
VQC2000 — (R1)5 13(R2)
VQC2500N-51 @ Terasluisti | 565 0,1-0,7 (1-7 bar) P)
4(A) 2(B)
VQC1AOIN-51 @ VQC1000 168 { {
2x 3/2
NC/NC
VQC2A01IN-51 @ VQC2000 452 } ! }
5(R1)3 1(P) (R2)
4(A) 2(B)
e VQC1BOIN-51 @ VQC1000 st 168 }
X lastinen Iﬁg&
NO/NO tiiviste 0.15-0,7(1,5-7 ban) w
VQC2BOIN-51 ® VQC2000 452 I ! .
5(R1)3 1(P) (R2)
4(A) 2(B)
VQC1COIN-51 ® VQC1000 168 { |
2x 3/2 NC+NO Eﬂﬁ{f‘;@ﬁ%
VQC2CO1N-51 @ VQC2000 452 ! ! !
5(R1)3 1(P) (R2)

Venttiilit ulkoiselle pilotti-ilmalle: kysy SMC:Ita.

Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi
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Pohjalaatat VQC1000:lle

Tuotekoodi

Ventt. paikkoja Tyyppi Liitdnnan o

W5QC11-02C6SDO @

2

Sylinteriliitanta

W5QC11-04C6SDO @ 4 . e 1,2(A, B)
Taydenné sahkdliitdnnalla Y6 mr;w
VW5QC11-06C6SDO @ 6 tai kenttavaylalla (katso
W5QG11-08C6SD0 @ 8 Ke:ﬂévélv"ai ?ma)sta SUP-litanta
appaleestaan;
W5QC11-10C6SD0 @ 10 P 1,3R R
8 mm
W5QC11-12C6SD0O @ 12
Pohjalaatat VQC2000:lle
Tuotekoodi Ventt. paikkoja Tyyppi Liitannan o
VW5QC21-02C8SD0 @ 2 I
Sylinteriliitanta
W5QC21-04C8SD0 @ 4 . L 1,2 (A B)
Taydenna sahkoliitdnnalla Y8 mr;w
VV5QC21-06C8SDO @ 6 tai kenttavaylalla (katso
VW5QC21-08C8SD0 @ 8 kenttavaylat omasta SUP-litanta
kappaleestaan)
W5QC21-10C8SD0 @ 10 1,3(RR)
10 mm
W5QC21-12C8SD0 @ 12

Pohjalaatat integroidulla &&nenvaimentimella ja/tai erillinen ohjausilmasyétté: kysy SMC:Ita.

Pohjalaatat VQC2000:n yksittdisasennukseen

Tuotekoodi

Tyyppi

VQ2000-PW-02F @

Riviliitin

VQ2000-PW-02F-XSE502 @

M12-litannalla

Erilliset sdhkoliitdnnat - liitdntdmoduulit (VQC1000/2000)

Tuotekoodi

Tyyppi

WQC1000-F25-1 @

D-sub, 25-napainen

WQC1000-P26-1 @

Nauhakaapeli, 26 nastaa

WQC1000-M26-1 ®

Pyoreé pistoke, 26-napainen (IP67)

VWQC1000-TO-1 ®

Liitantakotelo, 20 litantaé (IP67)

WQC1000-L.25-0-1 @

L-kit-litdnté 0,6 m kaapelilla

WQC1000-L25-1-1 ®

L-kit-litanta 1,5 m kaapelilla

WQC1000-L25-2-1 ®

L-kit-litanta 3 m kaapelilla

Pyored Litantakotelo
pistoke

Lisdvarusteet, liittimet (VQC1000/2000)

Tuotekoodi

Tyyppi

AXT100-DS25-030 @

D-sub-litin — 25-napainen, MIL-standardin mukainen (0,3 mm?), 3 m kaapeli

AXT100-DS25-050 ®

D-sub-liitin — 25-napainen, MIL-standardin mukainen (0,3 mm3), 5 m kaapeli

AXT100-DS25-100 ®

D-sub-litin — 25-napainen, MIL-standardin mukainen (0,3 mm2), 10 m kaapeli

AXT100-MC26 @

Pyoreé pistoke — 26-napainen (IP67)

AXT100-MC26-015 ®

Pydreé pistoke — 26-napainen (IP67), 1,5 m kaapeli

AXT100-MC26-030 @

Pyo6reé pistoke — 26-napainen (IP67), 3 m kaapeli

AXT100-MC26-050 ®

AXT100-MC26-080 ®

(IP67),

(IP67),
Pyored pistoke — 26-napainen (IP67), 5 m kaapeli
Pyored pistoke — 26-napainen (IP67), 8 m kaapeli

VQC1000:n ldhtémoduulien sdhkotarvikkeet, ks. EX250/-500-kenttavayla.

Kysy muita malleja SMC:Ita.

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Venttiilit
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VQC1000:n lisdvarusteet

Tuotekoodi

Tyyppi

WQ1000-50A-C3 ®

Vaihtoliitin, @3,2 mm

WQ1000-50A-C4 ®

Vaihtoliitin, @4 mm

VWQ1000-50A-C6 @

Vaihtoliitin, @6 mm

VWQ1000-52A-C8 @

Rinnakkaisliitin — 2 venttiilipaikkaa

AN15-C08 @

Poistodanenvaimennin, @8 mm

WQ1000-F-LC3

90° litanta, @3,2 mm

WQ1000-F-LC4 ®

90° liitanta, @4 mm

VWWQ1000-F-LCE @

90° liitanta, @6 mm

WQ1000-10A-1 @

Peitelaatta — vapaiksi j

in venttiilipaikkoihin

KQ2P-04 ®

Tulppa — vapaiksi jaaviin sylinterilitantoihin (A, B), @4 mm

KQ2P-06 ®

Tulppa — vapaiksi jaaviin sylinterilitantoihin (A, B), @6 mm

VWVQO0000-58A @

Tulppa - P-, R-litantaan

WQ1000-P-1-C6 @

Erilinen P-syo6ttoliitanta, @6 mm

WWQ1000-16A @

Sulkulevy P-kanavan sulkemiseen lohkossa

WQ1000-R-1-C6 @

Erillinen poistomoduuli, @6 mm (vaatii venttiilipaikan)

VWQC1000-1A-D-C6 ®

Laajennuslohko — vakio, kaksoiskelalle, @6 mm

VWQC1000-1A-S-C6 @

Laajennuslohko — vakio, yksittéiskelalle, @6 mm

VWQC1000-19A-D-C6 ®

Laajennuslohko suljetulla D-puolen poistolla, kaksoiskelalle, @6 mm

WQC1000-19A-S-C6 @

Laajennuslohko suljetulla D-puolen poistolla, yksittéiskelalle, @6 mm

WWQ1000-18A @

Vastaventtiilisisakkeet — estévat ilman sisddnpaasyn poistoaukkojen kautta

WQ1000-N-[]

Nimilaatta, (] = venttilipaikkojen maéra

VWQ1000-57A @

DIN-kiskoliittimet — 1 pari

Erillinen
P-syéttolitanta

Erillinen
R-poistoliitanta

Sulkulevy
P-kanavaan

Rinnakkaisliitin

Laajennuslohko

Enemman tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I6ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi
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Venttiilit

VQC2000:n lisdvarusteet

Tuotekoodi

Tyyppi

WQ1000-51A-C4 ®

Vaihtoliitin, koko @4 mm

WWQ1000-51A-C6 @

Vaihtoliitin, koko @6 mm

VWQ1000-51A-C8 @

Vaihtoliitin, koko @8 mm

VWQ2000-52A-C10 @

Rinnakkaisliitin — 2 venttiilipaikkaa

AN20-C10 ®

Poistoaanenvaimennin, @10 mm

VWQ2000-F-LC4

90° liitanta, koko @4 mm

VWQ2000-F-LC6 ®

90° liitanta, koko @6 mm

VWWQ2000-F-LC8 @

90° litanta, koko @8 mm

VWWQ2000-10A-1 @

Peitelaatta — vapaiksi jaaviin venttiilipaikkoihin

KQ2P-04 ® Tulppa — vapaiksi jaaviin sylinteriliitantdihin (A, B), @4 mm
KQ2P-06 ® Tulppa — vapaiksi jadviin sylinterilitantsihin (A, B), @6 mm
KQ2P-08 @ Tulppa — vapaiksi jaéviin sylinteriliitantdihin (A, B), @8 mm

VWQ1000-58A @

Tulppa - P-, R-litant&én

VWWQ2000-P-1-C8 ®

Erillinen P-syo6ttoliitanta, @8 mm

WWQ2000-24A-1 @

Kasivettilimoduuli — P-kanavan erilliseen sulkemiseen

VWQ2000-16A @

Sulkulevy P-kanavan sulkemiseen lohkossa

VWQ2000-R-1-C8 @

Erillinen poistomoduuli, @8 mm (vaatii venttiilipaikan)

WQ2000-19A ®

Sulkulevyt poistokanavien sulkemiseen lohkossa, 2 kpl pakkauksessa

WQ2000-18A @

Vastaventtiilisisdkkeet — estavat iman sisdanpaasyn poistoaukkojen kautta

WQC2000-1A-D-C8 @

Laajennuslohko — vakio, kaksoiskelalle, @8 mm

WWQC2000-1A-S-C8 ®

Laajennuslohko — vakio, yksittaiskelalle, @8 mm

VWQ2000-N-[]

Nimilaatta, (] = venttilipaikkojen maara

VWQ2000-57A @

DIN-kiskoliittimet — 1 pari

Erillinen
P-syottolitanta

Erillinen
R-poistolitanta

Rinnakkaisliitin

Sulkulevy
— poisto

Peitelaatta

@ Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Venttiilit
5-aukkoinen magneettiventtiili, plug-in
VQC4000/5000
" VQC4000 | vacsooo
;. . S S . Véliaine lima, voideltu tai voitelematon
"‘(\»— t... gggg .2 . Suodatusaste 5um
— Kayttolampétila ~ -10 ... 50 °C [5..50°C

Jannite/teho Vakio: 24 VDC +10 % (12 VDC pyydettaessa)/ 0,95 W

Vakio: ei lukittuva

IP67 asti

Kéasinohjaus

Kotelointiluokka

LED, transienttisuoja Vakio

* Nopeat vasteajat

o Pitka kayttoika

o Kompakti rakenne ja suuri virtaama

* Saatavana seké elastisella tilvisteelld etté terasluistilla

VQC4000 plug-in-venttiili

- Tuotekoodi, . Virtaama P " .
Toiminta magneettiventtili Tyyppi INUminl* Kayttopaine [MPa] Piirrosmerkit
Elastinen 0,2-1,0 (A (B)
Va8 tiviste 2002 (2-10 bar) ik
5/2 monostabiili
VQC4100-51 Terasiuisti | 1476 0,15-10 5
(1,5-10 bar) (R1)(P)R2)
Elastinen 0,15-1,0 Terasluisti Elastireg)n (H“Sviste
VAR tiviste | 2002 (1,5-10 bar) Qe g
5/2 bistabiili 01510
VQC4200-51 Terasluisti 1476 LY
. (1,5-10 bar) (RI)S(F')(HZ) m1)5(p§m2)
VQC4301-51 Blastinen | 1g07 0.2-10 Qe
5/3 suljettu tiiviste (2-10 bar)
keskiasento L 0,15-1,0 .
VQC4300-51 Terésluisti 1438 (1,5-10 bar) RIEXRD)
Elastinen 0,2-1,0 (A B
o e 42
5/3 avoin Ve tiviste | 1o/7 2-10 ban)
keskiasento L 0,15-1,0 RS
VQC4400-51 Terésluisti 1469 (1,5-10 bar) A OYRD)
Elastinen 0,2-1,0 (A) (B)
VQC4501-51 i 1877 | ! 42
5/3 paineistettu tiiviste (2-10 bar)
keskiasento ) 0,15-1,0 T
VQC4500-51 Terasluisti 1469 (1,5-10 bar) R EXR2)
*Virtaamat koskevat yksittéislaattaan asennettua venttiili.
Pohjalaatat VQC4000:lle
Tuotekoodi Paikkojen maara Tyyppi Liit. @
VWW5QC41-0203FSDO ® 2
W5QC41-0403FSDO @ 4 Perusmalli, tdydenna
\W5QC41-0603FSDO @ 5 sahkalitannalla tai
kenttavaylalla G3/8”
VV5QC41-0803FSDO @ 8 (katso kenttavaylat omasta
W5QC41-1003FSDO ® 10 kappaleestaan)
W5QC41-1203FSDO @ 12

Pohjalaatat - VQC4000:n yksittdisasennukseen

76

Tuotekoodi Tyyppi
VQ4000-PW-03F-Q ® Riviliitin
VQ4000-PW-03F-Q-XSE502 ® M12-litdnnalla

Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi
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Venttiilit
VQC5000 plug-in-venttiili
- Tuotekood, . Virtaama BT . )
Toiminta magnesttiventtil Tyyppi NUmin]* Kayttopaine [MPa] Piirrosmerkit
. L (A (B)
VQC5101-51 Elastinen tiiviste 4150 0,2-1,0 (2-10 bar) 42
5/2 monostabiili
VQC5100-51 Terasluisti 2780 0,1-1,0 (1-10 bar) RPAR2)
- - A) (B)
VQC5201-51 Elastinen tiiviste 4150 015 1ty)(a)1r()1'5 10 a8 it
5/2 bistabiili
VQC5200-51 Terasluisti 2780 0,1-1,0 (1-10 bar) mws (Pinz; 1R1)5(P)<R2>
(A) (B)
4,2
VQC5301-51 Elastinen tiiviste 4150 0,2-1,0 (2-10 bar)
5/3 suljettu r
keskiasento _ _ R1)(PYR2)
VQC5300-51 Terasluist 2700 01510 (1,510 (ADEXEE)
bar) w ®
VQC5401-51 Elastinen tiiviste 3780 0,2-1,0 (2-10 bar)
5/3 avoin keskiasento 01510 (1510 (1) XR2)
VQC5400-51 Terésluisti 2770 ’ l;ar) : @ ©
1 <]
o VQC5501-51 Elastinen tiiviste 3350 0,2-1,0 (2-10 bar) ren
i/Slf_)alne|tstettu (R1)PYR2)
eskiasento _ .
VQC5500-51 Terasluisti 2930 015 15(;()1'5 10
*Virtaamat koskevat yksittéislaattaan asennettua venttiilia.
Pohjalaatat VQC5000:lle
Tuotekoodi Paikkojen maara Tyyppi Liit. @
W5QC51-0204FSDO 2
W5QC51-0404FSDO 4
Taydenna sahkdliitdnnalla
VV5QC51-0604FSDO 6 tai kenttavaylalla (katso | o on
VW5QC51-0804FSDO 8 kenttévaylat omasta
kappaleestaan)
VW5QC51-1004FSDO 10
W5QC51-1204FSDO 12

Pohjalaatat VQC5000:n yksittdisasennukseen
Tuotekoodi Tyyppi
VQ5000-PW-04F-Q @ Riviliitin

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Venttiilit

Sahkéliitdnnat - liitdntdmoduulit, VQC4000/5000

Tuotekoodi

Tyyppi

WQC1000-F25-1 @

D-sub, 25-nap.

WQC1000-P20-1 @

Nauhakaapeli, 20 nastaa

VWWQC1000-P26-1 @

Nauhakaapeli, 26 nastaa

WQC1000-M26-1 ®

Pyoreé pistoke, 26-napainen, IP67 (vain VQC5000)

VWQC1000-TO-1 ®

Litantakotelo, 20 litantaa, 1P67

Valettu kaapeli (L-litanta) ja pyorea pistoke VQC4000:een: kysy SMC:lta. (Taman tuoteluettelon pohjalaatat

vaativat erilaisen paatylevyn)

D-sub-liitin - 25-napainen, MIL-standardin mukainen (0,3 mm?)

Tuotekoodi

Tyyppi

AXT100-DS25-030 ®

Liitin 3 m kaapelilla

AXT100-DS25-050 ®

Liitin 5 m kaapelilla

AXT100-DS25-100 @

Liitin 10 m kaapelilla

Pyorea pistoke — 26-napainen (IP67), kaapeleineen

Tuotekoodi

Tyyppi

AXT100-MC26 ®

Pelkka liitin

AXT100-MC26-015 @

Liitin 1,5 m kaapelilla

AXT100-MC26-030 ®

Liitin 3 m kaapelilla

AXT100-MC26-050 ®

Liitin 5 m kaapelilla

AXT100-MC26-080 @

Liitin 8 m kaapelilla

VQC4000:n lisdvarusteet

Tuotekoodi

Tyyppi

VVQ4000-10A-1 ®

Peitelaatta — vapaiksi jadviin venttiilipaikkoihin

VWQ4000-P-1-03F @

Erillinen P-syéttoliitanta

VWQ4000-16A ®

Sulkulevy — sy6ttokanavaan

VWQ4000-R-1-03F @

Erilinen R-poistoliitanta, G3/8”

VWQ4000-16A @

Sulkulevy — poistokanavaan

VWQ4000-20A-1 @

Kuristusventtiillohko — asennetaan venttiilin ja laatan valin

VWQ4000-25A-1*

Paineohjattu vastaventtiili — manuaalinen jadnnosp. poisto

VVQ4000-37A-1 ®

Erillinen P-sy6ttolitannan sulkulevy

ARBQ4000-00-P-1 ®

Erillispaineensaadin P-kanavaan

ARBQ4000-00-A-1 ®

Erillispaineensaadin A-kanavaan

ARBQ4000-00-B-1 ®

Erillispaineensaadin B-kanavaan

VWWQC4000-1A-D-03F @

Laajennusosa kaksoiskelalle, G3/8”

VVQC4000-1A-S-03F @

Laajennusosa yksittaiskelalle, G3/8”

* Ei voi asentaa laattaan, jossa on ulkoinen ohjausilman syétté.
VQC5000:n lisavarusteet: kysy SMC:lta.

Pydrea
pistoke

Liitantakotelo

Erillinen Sulkulevy Peitelaatta Sulkulevy
P-syéttoliitanta — syottd — poisto
Kuristusventtiili- Paineohjatt Erillinen Erillinen Erillinen
lohko vastaventtiili sulkulevy R-poistoliitanta paineensaadin

P-syottolitantaan

Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi
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Venttiilit

Magneettiventtiili, liitdnnat rungossa, M12
SV1000/2000/3000

Valiaine lima, voideltu tai voitelematon (kuiva)

—h

Suodatusaste 5um

Maks. kayttopaine 0,7 MPa (7 bar)

Venttiilit ja kenttavayla

5/2 monostabiili: 0,15 MPa (1,5 bar)

Min. tyépaine 5/2 bistabiili: 0,1 MPa (1 bar)

5/3: 0,2 MPa (2 bar)
-10...50 °C

Kayttolampétila

Jannite/teho Vakio: 24 VDC (12 VDC pyydettaessa)/0,65 W

Kotelointiluokka IP67 (valettu 300 mm kaapeli M12-liittimelld)

Késinohjaus Vakio: ei lukittuva

LED, transienttisuoja Vakio

o Yksittaisventtiileiksi vaativaan ymparistoon
 Yksi M12-litin kahdelle kelalle

Venttiili SV1000 — M12-liitin - 300 mm kaapeli

Tyyppi Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Liitanta A/B Litanta P/EA, EB
5/2 monostabiili SV1120-5W1U-C6-X25
5/2 bistabiil SV1220-5W1U-C6-X25 210
5/3 suljettu keskiasento SV1320-5W1U-C6-X25 190 6 mm M5x0,8
5/3 avoin keskiasento SV1420-5W1U-C6-X25 210
5/3 paineistettu keskiasento SV1520-5W1U-C6-X25 200
Kysy muita kaapelipituuksia SMC:Ita.
Venttiili SV2000 - M12-liitin - 300 mm kaapeli
Tyyppi Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Liitanta A/B Liitanta P/EA, EB
5/2 monostabiili SV2120-5W1U-C8F-X25
5/2 bistabiili SV2220-5W1U-C8F-X25 @ 590
5/3 suljettu keskiasento SV2320-5W1U-C8F-X25 440 8 mm G1/8
5/3 avoin keskiasento SV2420-5W1U-C8F-X25 670
5/3 paineistettu keskiasento SV2520-5W1U-C8F-X25 470
Kysy muita kaapelipituuksia SMC:Ita.
Venttiili SV3000 - M12-liitin — 300 mm kaapeli
Tyyppi Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Litanta A/B Liitanta P/EA, EB
5/2 monostabiili SV3120-5W1U-C10F-X25
5/2 bistabiil SV3220-5W1U-C10F-X25 @ 810 P-G1/4
5/3 suljettu keskiasento SV3320-5W1U-C10F-X25 670 10 mm EA, EB =G1/8
5/3 avoin keskiasento SV3420-5W1U-C10F-X25 590
5/3 paineistettu keskiasento SV3520-5W1U-C10F-X25 870
Kysy muita kaapelipituuksia SMC:Ita.
Kiinnitin yksittaiselle venttiilille
Tuotekoodi Sopii malleihin Tyyppi
SX3000-16-2A @ SV1000 Jalkakinnike
SX5000-16-2A @ SV2000 (vain monostab.
SX7000-16-2A ® SV3000 venttiiif
SX3000-16-1A @ SV1000
SX5000-16-1A @ SV2000 Sivukiinnike
SX7000-16-1A @ SV3000

@ Varastotuote ® Osittain varastotuote.

Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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VFNZ2[N

Venttiili VFN2[_]N - elastinen tiiviste - DIN-liitin tilattava erikseen

VFN NAMUR - magneettiventtiili
VFN2LIN, VFN300ON, VFN2120N-X23

Tyyppi VFN2[N VFN2120N-X23 VFN3000N
Runkomateriaali Alumiini PPS Alumiini
Tiiviste Elastinen tiiviste Elastinen tiiviste Ter&sluisti

Maks. kayttopaine

0,9 MPa (9 bar)

1 MPa (10 bar)

Min. tyépaine 0,15 MPa (1,5 bar) 0,1 MPa (1 bar)
Kayttolampétila -10 ... 60 °C (kuiva iima)
Suodatusaste 10 pm
Teho 1,8W 05W 1,8W
Virtaama 1070 NL/min 790 NL/min 1670 NL/min
VFN2120N-X23 Kotelointiluokka P65 IP67 P65
Késinohjaus Palautuva Palautuva Palautuva
Liitin DIN43650BY M12 DIN43650BY

* NAMUR-liitanta (muut litannat 1/4, prosessiventtiiliohjaukseen)
® Suuri virtaama — nopea toiminta

* PPS:sta valmistettu IP67-venttiili syvyttavia ymparistoja ja korkeampia hygieniavaatimuksia varten
o ATEX-versio saatavana lisdvarusteena. Ota yhteys SMC:hen

Toiminta Tuotekoodi Jannite
3/2 monostabili VFN212N-5YO-02F-Q ®

3/2 bistabiili VEN212N-5YO-02F-D-Q

5/2 monostabiili VFN2120N-5YO-02F-Q @ 24VDo
5/2 bistabiili VFN2220N-5YO-02F-Q ®

3/2 monostabiili VFN212N-4YO-02F-Q

5/2 monostabiili VFN2120N-4YO-02F-Q ® 220 VAC
5/2 bistabiili VFN2220N-4YO-02F-Q ®

Venttiili VFN3000N - terasluisti — DIN-liitin tilattava erikseen

Toiminta Tuotekoodi Jannite
5/2 monostabiili VFN3120N-5YO-02F-A-Q

24 VDC
5/2 bistabili VFN3220N-5YO-02F-A-Q
5/2 monostabiili VFN3120N-4YO-02F-A-Q

220 VAC

5/2 bistabiil

VFN3220N-4YO-02F-A-Q

Venttiili VFN2120N-X23 - elastinen tiiviste -

Toiminta

Tuotekoodi Jannite

3/2 monostabili

VFN2120N-5-02N-X23A-Q

5/2 monostabili

24 VDC
VFN2120N-5-02N-X23B-Q @

M12-liitantakaapeli tilattava erikseen

Tarvikkeet
Tuotekoodi Tyyppi
V200-63-1 ® Vakio DIN-liitin
V200-63-5-05 ® DIN-liitin ja LED, 24 VDC
V200-63-7-02 DIN-liitin ja LED, 230 VAC
1668124 ® M12-litdntakaapeli 5 m VFN2120-X23/36:een
AXT842-30-17A @ Vastaventtiili poistokanaviin 1/4 (10 kpl)

80 Enemman tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I6ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi
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Venttiilit

Venttiili - plug-in, 24 VDC

Magneettiventtiili, plug-in

VFS2000
Viliaine lIma
Suodatusaste 5pum
Voitelu Ei vaadita

Maks. kayttopaine

1 MPa (10 bar)

Min. tyépaine

5/2 (kaikki): 0,1 MPa (1 bar)

5/3 keskiasennolla: 0,15 MPa (1,5 bar)

Kayttolampétila

-10...60 °C

Késinohjaus

Ei lukittava (lukittava tilauksesta)

Suojausluokka

IP50 (polytiivis)

Jannitevaihtoehdot

24 VDC/220 VAC (muita jannitteita pyydettdessa)

Jannitetoleranssi

-15...+10 %

Tehontarve

1.8W

Sahkdliitanta

Siséinen riviliitin laatassa

e Kaikissa ohjauspainekeloissa on LED ja transienttisuoja
o Kompakti — enemmén venttiileja samaan kaappiin

* Integroitu syottoilman sulku
o Terasluisti

Tuotekoodi

Tyyppi

Virtaama [NL/min]

VFS2100-6FZ-XSE058 @

5/2 monostabili

800
VFS2200-5FZ-XSE058 @ 5/2 bistabiil
VFS2300-5FZ-XSE058 @ 5/3 suliettu keskiasento
VFS2400-5FZ-XSE058 @ 5/3 avoin keskiasento 650

VFS2500-5FZ-XSE058 @

5/3 paineistettu keskiasento

Venttiili - plug-in, 220 VAC

Tuotekoodi Tyyppi Virtaama [NL/min]
VFS2100-4FZ-XSE058 ® 5/2 monostabiili

VFS2200-4FZ-XSE058 @ 5/2 bistabiili 80
VFS2300-4FZ-XSE058 @ 5/3 suljettu keskiasento

VFS2400-4FZ-XSE058 @ 5/3 avoin keskiasento 650

VFS2500-4FZ-XSE058 @

5/3 paineistettu keskiasento

Venttiiliryhmat - sisaiselld P-sy6ttoliitdnnan sululla

Tuotekoodi Paikkoja
VV5FS2-01TR1-021-02F-XSE063 2
VV5FS2-01TR1-031-02F-XSE063 3
VW5FS2-01TR1-041-02F-XSE063 4
VW5FS2-01TR1-051-02F-XSE063 5
VV5FS2-01TR1-061-02F-XSE063 6
VV5FS2-01TR1-071-02F-XSE063 7
VV5FS2-01TR1-081-02F-XSE063 8
W5FS2-01TR1-091-02F-XSE063 9
WWEFS2-01TR1-101-02F-XSE063 10
VW5FS2-01TR1-111-02F-XSE063 11
VV5FS2-01TR1-121-02F-XSE063 12
W5FS2-01TR1-131-02F-XSE063 13
VV5FS2-01TR1-141-02F-XSE063 14
VW5FS2-01TR1-151-02F-XSE063 15
W5FS2-01TR1-161-02F-XSE063 16

Kysy saatavuustiedot SMC:lta.

@ Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Venttiilit

'\

Mitat - ruuvin valintaan

Komponentti Tuotekoodi Koko Korkeus'
Venttiili VFS2100-4FZ A 25,8 mm
Erillinen R-poisto VWFS2000-R-01-1 23,6 mm
Erillinen P-sulku VWVFS2000-21A B 23,6 mm
Paineenpoistolaatta VVFS2000-24A-1[R/L] B 23,6 mm
Syottoliitannan sulku VVFS2000-37A B 23,6 mm
Kuristusventtiililohko VVFS2000-20A-1 ® B 23,6 mm
Paineohjattu vastaventtiil VVFS2000-22A-1 @ C 37,3 mm
Venttiilikohtainen paineensaadin ARBF2000-00-P-1 ® B 23,6 mm
Peitelaatta VVFS2000-10A @ D 10,2 mm
'Siséltéa tiivisteen

Ruuvit

Tuotekoodi Pituus Sopii kokoon

AXT624-26 @ 31 mm A

AXT625-23 ® 55 mm A+B

AXT625-61 ® 78 mm A+B+B

VVF2000-22-19 @ 92 mm A+B+C

AXT625-62 ® 101 mm A+B+B+B
VWF2000-22-20 ® 115 mm A+B+B+C

Tarvikkeet

Tuotekoodi

Tyyppi

EVVFS2000-1A-10-2F-X108 @

Venttiiliryhman laajennusmoduulit

VWVFS2000-10A-XSE062

Peitelaatta

VFS2000-LP-02F @

Yksittaislaatta

VVFS2000-37A-1 @

P-sulkulaatta sy6ttoiimalle

VVFS2000-20A-1 @

Kuristusventtiillaatta

ARBF2000-00-P-1 @

Paineensééadin — P-saato

VWFS2000-22A-1 @

Vastaventtiiliyksikko, yhdistetaan VFS2400:4an

VVFS2000-21A-1

Paineohjattu vastaventtiili

Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi
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Venttiilit

Magneettiventtiili ISO 5599/1 - ISO1
EVS7-6, VQ7-6 ja EVS7-XSEG47

Viliaine lima, voideltu tai voitelematon

Suodatusaste 5pum

0,99 MPa (9,9 bar)

0,1 MPa (1 bar)

Enintaén 60 °C

EVS7-6, VQ7-6: 24 VDC/220 VAC, -15 ... +10 %/2 W
EVS7-XSE647: 24 VDC/230 VAC, -15 ... +10 %/2 W
EVS7-6, VQT7-6, vakio: ei lukittuva,

EVS7-XSE647, vakio: lukittuva

EVS7-6, VQ7-6, CNOMO: littimessa; M12: venttiilissa,
EVS7-XSEB47, katso littimet alla

EVS7-XSE647

* DIN 43650 tyypin B liitin nopeaa ja helppoa
vaihtoa varten

Maks. kayttopaine

Min. tyépaine

Kayttolampétila

Jannite/teho

Késinohjaus

LED, transienttisuoja

¢ ISO 5599/1 + CNOMO

o Teré&sluistiversion kayttoika vahintaan
100 000 000 vaihtoa

—h

Venttiilit ja kenttavayla

Venttiili, CNOMO, DIN 43650A, lukkiutumaton kéasiohjaus, liitin kuuluu tilaukseen

Venttiili - 24 VDC, M12-liiténta,

500 mm kaapeli

Toiminta

Tuotekoodi

Virtaama [NL/min]

5/2 monostabili

VQ7-6-FG-S-3NSC-Q ®

5/2 bistabiili VQ7-6-FG-D-3NSC-Q @ 1180
5/3 suljettu keskiasento VQ7-6-FHG-D-3NSC-Q ®

5/3 suljettu keskias., elast. tiviste VQ7-6-FHG-D-3NRSC-Q ® 1340
5/3 avoin keskiasento VQ7-6-FJG-D-3NSC-Q @ 1180
5/3 paineistettu keskiasento VQ7-6-FIG-D-3NSC-Q ® 1170

Nastajérjestys NPN, tdydennd alla olevalla adapterilla (SAC-4P-M12MS-M12FS 1-3).

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Jannite
5/2 monostabiili EVS7-6-FG-S-3CV-Q @ 1476

5/2 bistabili EVS7-6-FG-D-3CV-Q @

5/3 suljettu keskiasento EVS7-6-FHG-D-3CV-Q @ 1378 24 VDC
5/3 avoin keskiasento EVS7-6-FJG-D-3CV-Q @ 1476

5/3 paineistettu keskiasento EVS7-6-FIG-D-3CV-Q 1080

5/2 monostabili EVS7-6-FG-S-6CV-Q ®

5/2 bistabiili EVS7-6-FG-D-6CV-Q @ 1476

5/3 suljettu keskiasento EVS7-6-FHG-D-6CV-Q 1378 220 VAC
5/3 avoin keskiasento EVS7-6-FJG-D-6CV-Q 1476

5/3 paineistettu keskiasento EVS7-6-FIG-D-6CV-Q @ 1080
*CV-Q koodilla tilaamalla tuotteet saa ilman pistoketta. CVB-Q koodilla lukkiutuva késiohjaus.

Venttiili, CNOMO, DIN 34650A, lukkiutuva kasiohjaus, liitin kuuluu tilaukseen

Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Jannite
5/2 monostabili EVS7-6-FG-S-3CVB-Q @

5/2 bistabiili EVS7-6-FG-D-3CVB-Q @ 1476

5/3 suljettu keskiasento EVS7-6-FHG-D-3CVB-Q 1378 24 VDC
5/3 avoin keskiasento EVS7-6-FJG-D-3CVB-Q @ 1476

5/3 paineistettu keskiasento EVS7-6-FIG-D-3CVB-Q 1080

5/2 monostabiili EVS7-6-FG-S-6CVB-Q @ 1476

5/2 bistabiili EVS7-6-FG-D-6CVB-Q

5/3 suljettu keskiasento EVS7-6-FHG-D-6CVB-Q 1378 220 VAC
5/3 avoin keskiasento EVS7-6-FJG-D-6CVB-Q 1476

5/3 paineistettu keskiasento EVS7-6-FIG-D-6CVB-Q 1080

Venttiili - 24 VDC, M12-liitédnta

Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min]

5/2 monostabiili EVS7-6-FG-S-3ZM0-Q @

5/2 bistabiil EVS7-6-FG-D-3ZM0-Q ® Tuotekoodi viittaa vain
5/3 suljettu keskiasento EVS7-6-FHG-D-3ZM0-Q ® 930 venttileihin. Pohjalevy

tilataan erikseen.

5/3 avoin keskiasento EVS7-6-FJG-D-3ZM0-Q @

5/3 paineistettu keskiasento EVS7-6-FIG-D-3ZM0-Q @
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Venttiilit

'\

limaohjattu venttiili, EVSA7-6 ISO1

Tyyppi Tuotekoodi Virtaama [NL/mir]
5/2 monostabiili EVSA7-6-FG-S-2 @

5/2 bistabiil EVSA7-6-FG-D-2 ® 1181

5/3 suljettu keskiasento EVSA7-6-FHG-D-2 @

5/3 avqin keskiasento o EVSA7-6-FPG-D-2 704
integroidulla vastaventtiililla

5/3 avoin keskiasento EVSA7-6-FJG-D-2 1181

5/3 paineistettu keskiasento EVSA7-6-FIG-D-2 1168
Laatat ja paatykappaleet

Tuotekoodi Tyyppi Sopii malleihin
EVS7-1-AO2F @ Yksittéislaatta, G1/4

EVS7-1-AO3F @ Yksittéislaatta, G3/8

EAXT502-1A-A02-L ® Ryhman pohjaosa, G1/4

EAXT502-1A-A03-L ® Ryhmén pohjaosa, G3/8 5\6377_'53:
EAXT502-1A-A02 ® Ryhman pohjaosa, G1/4 XSE647
EAXT502-1A-A03 ® Ryhmén pohjaosa, G3/8

EAXT502-LA-03 ® Vasen péatykappale, G3/8

EAXT502-RA-03 @ Oikea paatykappale, G3/8

Liittimet ja adapterit

Sopii malleihin

Tuotekoodi Tyyppi

GDM2A-G @ Liitantapistoke, DIN 43650 tyyppi A, vakio (musta)

GDM2A-GZ (24 VDC) ® Litantapistoke, DIN 43650 tyyppi A, 24 VDC, LED

GDM2A-GL ® Litantapistoke, DIN 43650 tyyppi A, 230 VAC, LED

A920002 Adapteri — DIN 43650, muunnos A-littimesta B-liittimeen

6M-0391 2 x DIN 43650B (uros) -> M12, A-koodi (5-nap. naaras); 0,3 m kaapelilla

SAC-4P-M12MS-M12FS 1-3 @

Adapteri M12, PNP -> NPN -> VQ7-6

EX500-AP010-S ®

Liitantapistoke ja kaapeli (M12), 5-nap. suora naaras, 1 m kaapeli

EX500-AP050-S ®

Liitantapistoke ja kaapeli (M12), 5-nap. suora naaras, 5 m kaapeli

EX500-AP010-A ®

EX500-AP050-A ®

)
(M12),

Liitantépistoke ja kaapeli (M12), 5-nap. kulma naaras, 1 m kaapeli
M12),

Liitantépistoke ja kaapeli (M12), 5-nap. kulma naaras, 5 m kaapeli

EVS7-6,
VQ7-6

Tarvikkeet ja varaosat

Tuotekoodi

Tyyppi

Sopii malleihin

AXT502-9A ® Peitelaatta — sis. tiivisteen ja ruuvit

AXT502-14 @ Sulkulevy P, R — kanava laatassa

EW71-P-02F-L Erillinen P-syéttoliitanté — venttiilin ja laatan valin

EVWW71-R-03F-L Erillinen R-poistoliitanta — venttiilin ja laatan valin

AXT503-23A ® Poistokuristin — nopeudenséétéa varten

WT71-FPG @ Vastaventtiilit — suljetulle keskiasennolle (FJG:n kanssa)

ARB250-00-P ® Paineensaadin venttiilin ja laatan valiin, sdadettavé kanava = P
ARB250-00-A Paineenséadin venttiilin ja laatan valiin, sdadettava kanava = A
ARB250-00-B Paineensaadin venttiilin ja laatan valiin, sdadettava kanava = B
EAXT518A-3 @ CNOMO pilottiventtiilit — varaosa, 24 VDC, lukkiutumaton manuaaliohjaus
EAXT518A-6 @ CNOMO pilottiventtiilit — varaosa, 220 VAC, lukkiutumaton manuaaliohjaus
EAXT518A-3B CNOMO pilottiventtiili, varaosa 24 V DC, lukkiutuva manuaaliohjaus
EAXT518A-6B CNOMO pilottiventtiili, varaosa 220 V AC, lukkiutuva manuaaliohjaus
AXT500-13 ® Varaosa; tiiviste

AXT503-33-1 Varaosa; kuusiokoloruuvi M6 x 45 lukkoaluslevylla

EVS7-6,
VQ7-6

Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi
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Venttiilit

Magneettiventtiili ISO 5599/1 - 1ISO2
EVS7-8, VQ7-8 ja EVS7-XSE647

Viliaine lima, voideltu tai voitelematon

Suodatusaste 5um

0,99 MPa (9,9 bar)
0,1 MPa (1 bar)
Enintaén 60 °C

Maks. kayttopaine

Min. tyépaine

Kayttolampotila

EVS7-8, VQ7-8: 24 VDC/220 VAC, -15 ... +10 %/2 W
EVS7-XSEG47: 24 VDC/230 VAC, -15 ... +10 %/2 W
EVS7-8, VQ7-8, vakio: ei lukittuva,

EVS7-XSEB47, vakio: lukittuva

EVS7-8, VQ7-8, CNOMO: littimessa; M12: venttiilissa,
EVS7-XSE647, katso littimet alla

EVS7-XSE647
* DIN 43650 tyypin B liitin nopeaa ja helppoa

Jannite/teho

Késinohjaus

LED, transienttisuoja

* ISO 5599/1 + CNOMO
o Terasluistiversion kayttoika vahintaan

—h

Venttiilit ja kenttavayla

100 000 000 vaihtoa vaihtoa varten
Venttiili, CNOMO, DIN 43650A, pistoke kuuluu toimitukseen
Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Jannite
5/2 monostabiili EVS7-8-FG-S-3CV-Q ®
5/2 bistabiili EVS7-8-FG-D-3CV-Q @
5/3 suljettu keskiasento EVS7-8-FHG-D-3CV-Q @ 24 VDC
5/3 avoin keskiasento EVS7-8-FJG-D-3CV-Q ®
5/3 paineistettu keskiasento EVS7-8-FIG-D-3CV-Q
5/2 monostabiili EVS7-8-FG-S-6CV-Q ® e
5/2 bistabiili EVS7-8-FG-D-6CV-Q @
5/3 suljettu keskiasento EVS7-8-FHG-D-6CV-Q 220 VAC
5/3 avoin keskiasento EVS7-8-FJG-D-6CV-Q -
5/3 paineistettu keskiasento EVS7-8-FIG-D-6CV-Q o
*CVO-Q koodilla tuotteet saa iiman pistoketta. CVB-Q koodilla lukkiutuva késiohjaus.
Venttiili - 24 VDC, M12-liitanta
Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min]
5/2 monostabiili EVS7-8-FG-S-3ZM0-Q @
5/2 bistabil EVS7-8-FG-D-3ZM0-Q ® 2970 Tuotekoodi vifttaa vain
venttiileihin. Pohjalevy
5/3 suljettu keskiasento EVS7-8-FHG-D-3ZM0-Q ® 2510 tilataan erikseen.
5/3 avoin keskiasento EVS7-8-FJG-D-3ZM0-Q @ 2345
5/3 paineistettu keskiasento EVS7-8-FIG-D-3ZM0-Q @ 2480
Venttiili - 24 VDC, M12-liitanta, 500 mm kaapeli
Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min]
5/2 monostabiili VQ7-8-FG-S-3NSC-Q @ 2640
5/2 bistabiili VQ7-8-FG-D-3NSC-Q ®
5/3 suljettu keskiasento VQ7-8-FHG-D-3NSC-Q @ 2450
5/3 suljettu keskias., elast. tiiviste VQ7-8-FHG-D-3NRSC-Q @ 2475
5/3 avoin keskiasento VQ7-8-FJG-D-3NSC-Q ® 2395
5/3 paineistettu keskiasento VQ7-8-FIG-D-3NSC-Q ® 2710

* Nastajérjestys NPN, ks. adapteri alla

(SAC-4P-M12MS-M12FS 1-3).

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Venttiilit

limaohjattu venttiili, EVSA7-8 1SO2

Tyyppi Tuotekoodi Virtaama [NL/min]
5/2 monostabiili EVSA7-8-FG-S-2 @

5/2 bistabiil EVSA7-8-FG-D-2 @ 2o

5/3 suljettu keskiasento EVSA7-8-FHG-D-2 @ 2451
iﬁi;ﬁ&ﬁ ?/ggtsaie\/r::ttiilillé BT APCHD 2 1err
5/3 avoin keskiasento EVSA7-8-FJG-D-2 2395
5/3 paineistettu keskiasento | EVSA7-8-FIG-D-2 2712

Laatat ja paatykappaleet

Tuotekoodi Tyyppi Sopii malleihin

EVS7-2-A03F @ Yksittéislaatta, G3/8

EVS7-2-A04F @ Yksittéislaatta, G1/2

EVS7-2-A06F @ Yksittéislaatta, G3/4

EAXT512-1A-A03-L @ Ryhman pohjalaatta, G3/8 EVST7-8,

EAXT512-1A-A04-L @ Ryhman pohjalaatta, G1/2 VQ7-8,
XSE647

EAXT512-1A-A03 @

Ryhmén pohjaosa, G3/8

EAXT512-1A-A04 ®

Ryhmé&n pohjaosa, G1/2

EAXT512-LA-04 ®

Vasen paatykappale, G1/2

EAXT512-RA-04 ®

Oikea paatykappale, G1/2

Liittimet ja adapterit

Tuotekoodi Tyyppi Sopii malleihin
GDM2A-G @ Liitantapistoke, DIN 43650 tyyppi A, vakio (musta)
GDM2A-GZ (24 VDC) @ Liitantapistoke, DIN 43650 tyyppi A, 24 VDC, LED, transienttisuoja
GDM2A-GL @ Liitantapistoke, DIN 43650 tyyppi A, 230 VAC, LED, transienttisuoja
A920002 @ Adapteri — DIN 43650, muunnos A-liittimesta B-littimeen
6M-0391 ® 2 x DIN 436508 (uros) -> M12, A-koodi (5-nap. naaras); 0,3 m kaapelila EVS7-8,
SAC-4P-M12MS-M12FS 1-3 ® | Adapteri M12, PNP -> NPN vQr-8
EX500-AP010-S @ Liitantapistoke ja kaapeli (M12), 5-nap. suora naaras, 1 m kaapeli
EX500-AP050-S @ Liitantapistoke ja kaapeli (M12), 5-nap. suora naaras, 5 m kaapeli
EX500-AP010-A @ Liitantapistoke ja kaapeli (M12), 5-nap. kulma naaras, 1 m kaapeli
EX500-AP0O50-A ® Liitantapistoke ja kaapeli (M12), 5-nap. kulma naaras, 5 m kaapeli
DIN43650B @ Liitantapistoke, DIN 43650 tyyppi B, suorat nastat, vakio (musta)
DIN43650BZ @ Liitantapistoke, DIN 43650 tyyppi B, suorat nastat, 24 VDC, LED, transienttisuoja
DIN43650BL ® Liitantapistoke, DIN 43650 tyyppi B, suorat nastat, 230 VAC, LED, transienttisuoja
EVS7-XSE647

V200-63-1 ® Liitantapistoke, DIN 43650 tyyppi B, taivutetut nastat, vakio (musta)
V200-63-5-05 ® Liitantapistoke, DIN 43650 tyyppi B, taivutetut nastat, 24 VDC, LED, transienttisuoja
V200-63-7-02 Liitantapistoke, DIN 43650 tyyppi B, taivutetut nastat, 230 VAC, LED, transienttisuoja

Tarvikkeet ja varaosat

Tuotekoodi Tyyppi Sopii malleihin
AXT512-9A @ Peitelaatta - sis. tiivisteen ja ruuvit

AXT512-14-1A Sulkulevy P — kanava laatassa

AXT512-14-2A Sulkulevy R — kanava laatassa

EVWW72-P-03F-L-Q

Erilinen P-syottdliitanta — venttiilin ja laatan valin

EW72-R-04F-L-Q

Erillinen R-poistoliitanta — venttiilin ja laatan véliin

AXT510-32A ®

Poistokuristin — nopeudensaétda varten

W72-FPG ®

Vastaventtiilit — suljetulle keskiasennolle (FJG:n kanssa)

ARBB350-00-P @

Paineensaadin venttiilin ja laatan valiin, saadettava kanava = P

ARB350-00-A ®

Paineensaadin venttiilin ja laatan valiin, saadettava kanava = A

ARB350-00-B @

Paineensééadin venttiilin ja laatan valiin, séadettava kanava = B

EAXT518A-3 ® CNOMO pilottiventtiilit — varaosa, 24 VDC, lukkiutumaton manuaaliohjaus
EAXT518A-6 ® CNOMO pilottiventtiilit — varaosa, 220 VAC, lukkiutumaton manuaaliohjaus
EAXT518A-3B CNOMO pilottiventtiili, varaosa 24 V DC, lukkiutuva manuaaliohjaus
EAXT518A-6B CNOMO pilottiventtiili, varaosa 220 V AC, lukkiutuva manuaaliohjaus
AXT510-13 @ Varaosa; tiiviste

AXT510-39-1 Varaosa; kuusiokoloruuvi M6 x 45 lukkoaluslevylla

EVS7-8,
vQr-8

Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi
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Venttiilit

Venttiili, 24 VDC, CNOMO, DIN 43650A, pistoke kuuluu toimitukseen

Magneettiventtiili ISO 5599/1 - ISO3
EVS7-10 ja EVS7-XSE647

Valiaine lima, voideltu tai voitelematon
Suodatusaste 5pum
Maks. kayttopaine 0,99 MPa (9,9 bar)
Min. tyépaine 0,1 MPa (1 bar)

Kayttélampotila

Enintaan 60 °C

Jannite/teho

EVS7-10: 24 VDC/220 VAC, -15 ... +10 %/2 W

EVS7-XSE647: 24 VDC/230 VAC, -15 ... +10 %/2 W

Késinohjaus

EVS7-10, vakio: ei lukittuva,

EVS7-XSEB47, vakio: lukittuva

LED, transienttisuoja

EVS7-10, CNOMO: liittimessd; M12: venttiilissg,

EVS7-XSE647, katso littimet alla

* ISO 5599/1 + CNOMO

 Terasluistiversion kayttoika vahintdan 100 000 000 vaihtoa

EVS7-XSE647

* DIN 43650 tyypin B liitin nopeaa ja helppoa vaihtoa varten
* Ohjausosa kiinnitetty kahdella ruuvilla huoltovapauden takaamiseksi

Tyyppi Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Jannite
5/2 monostabiili EVS7-10-FG-S-3CV-Q @

5/2 bistabiil EVS7-10-FG-D-3CV-Q @ 90

5/3 suljettu keskiasento EVS7-10-FHG-D-3CV-Q ® 24 VDC
5/3 avoin keskiasento EVS7-10-FJG-D-3CV-Q @ 4690

5/3 paineistettu keskiasento EVS7-10-FIG-D-3CV-Q

5/2 monostabiili EVS7-10-FG-S-6CV-Q ®

5/2 bistabiili EVS7-10-FG-D-6CV-Q o

5/3 suliettu keskiasento EVS7-10-FHG-D-6CV-Q 220 VAC
5/3 avoin keskiasento EVS7-10-FJG-D-6CV-Q 4690

5/3 paineistettu keskiasento EVS7-10-FIG-D-6CV-Q

*CVO-Q koodilla tuotteet saa ilman pistoketta. CVB-Q koodilla lukkiutuva kasiohjaus.

Venttiili - 24 VDC, M12-liitanta

Tyyppi Tuotekoodi Virtaama [NL/min]

5/2 monostabil EVS7-10-FG-S-3ZM0-Q ®

5/2 bistabiil EVS7-10-FG-D-3ZM0-Q @

5/3 suljettu keskiasento EVS7-10-FHG-D-3ZM0-Q @ 2950

5/3 avoin keskiasento EVS7-10-FJG-D-3ZM0-Q @

5/3 paineistettu keskiasento EVS7-10-FIG-D-3ZM0-Q ®

Tuotekoodi viittaa vain
venttiileihin, pohjalevy
tilataan erikseen.

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

—h

Venttiilit ja kenttavayla
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Venttiilit

limaohjattu venttiili, EVSA7-10 ISO3

Tyyppi Tuotekoodi Virtaama [NL/min]
5/2 monostabiili EVSA7-10-FG-S-2 5000
5/2 bistabiili EVSA7-10-FG-D-2
Yksittdinen pohjalevy
Tuotekoodi Tyyppi Sopii malleihin
EVS7-3-A06F @ Yksittéislaatta, G3/4
EVS7-10
EVS7-3-A10F @ Yksittéislaatta, G1

Liittimet ja adapterit

Tuotekoodi Tyyppi Sopii malleihin
GDM2A-G @ Liitant&pistoke, DIN 43650 tyyppi A, vakio (musta)

GDM2A-GZ @ Litdntapistoke, DIN 43650 tyyppi A, 24 VDC, LED, transienttisuoja

GDM2A-GL @ Liitantapistoke, DIN 43650 tyyppi A, 230 VAC, LED, transienttisuoja

A920002 @ Adapteri — DIN 43650, muunnos A-liittimesta B-liittimeen

6M-0391 @ 2 x DIN 43650B (uros) -> M12, A-koodi (5-nap. naaras); 0,3 m kaapelilla EVS7-10

EX500-AP010-S @

Liitantapistoke ja kaapeli (M12), 5-nap. suora naaras, 1 m kaapeli

EX500-AP050-S @

5-nap. suora naaras, 5 m kaapeli

EX500-AP010-A @

(
Liitantapistoke ja kaapeli (M1
(

EX500-AP0O50-A ®

2),
Liitdntapistoke ja kaapeli (M12), 5-nap. kulma naaras, 1 m kaapeli
Liitantapistoke ja kaapeli (M12), 5-nap. kulma naaras, 5 m kaapeli

DIN43650B @

Liitantapistoke, DIN 43650 tyyppi B, suorat nastat, vakio (musta)

DIN43650BZ ®

Liitantapistoke, DIN 43650 tyyppi B, suorat nastat, 24 VDC, LED, transienttisuoja

DIN43650BL ®

Liitantapistoke, DIN 43650 tyyppi B, suorat nastat, 230 VAC, LED, transienttisuoja

V200-63-1 ® Liitantapistoke, DIN 43650 tyyppi B, taivutetut nastat, vakio (musta)
V200-63-5-05 ® Littdntapistoke, DIN 43650 tyyppi B, taivutetut nastat, 24 VDC, LED
V200-63-7-02 Littdntapistoke, DIN 43650 tyyppi B, taivutetut nastat, 230 VAC, LED

EVS7-XSE647

Tarvikkeet ja varaosat

Tuotekoodi Tyyppi Sopii malleihin
EAXT518A-3 ® CNOMO pilottiventtiilit — varaosa, 24 VDC, lukkiutumaton manuaaliohjaus

EAXT518A-6 ® CNOMO pilottiventtiilit — varaosa, 220 VAC, lukkiutumaton manuaaliohjaus

EAXT518A-3B CNOMO pilottiventtiili, varaosa 24 V DC, lukkiutuva manuaaliohjaus EVS7-10
EAXT518A-6B CNOMO pilottiventtiili, varaosa 220 V AC, lukkiutuva manuaaliohjaus

EAXT520-10 Varaosa; tiiviste

EAXT520-11-2 Varaosa; kuusiokoloruuvi M8x60 lukkoaluslevylla

Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi



Venttiilit

ISO-magneettiventtiili, tayttaa 1ISO 15407-1 ja

EVS1-01/02

Véliaine

Paineilma

VDMA 24563 -vaatimukset

Suodatusaste 5pum

Kayttslampétila

-10...50 °C

Jannite/teho

24 VDC +10 %

TW

Kotelointiluokka IP65

Kasinohjaus

Palautuva vakiona, lukittuva pyydettaessa

LED ja transienttisuoja Vakio

* M8/M12-liittimet helpottavat séhkdista reititysta: Koko 02: M8 (4-napainen)

koko 01: M12 (5-napainen)
 Kotelointiluokka IP65

Koko 01 ja koko 02

Toiminta Tuotekoodi, magneettiventtiili Koko Tiivistetyyppi Virtaama [NL/min] Kayttopaine [MPa]

EVS1-01-FG-S-3ZRM0-Q Elastinen tiiviste 904 0,15-1,0 (1,5-10 bar)
5/2 monostabiili

EVS1-01-FG-S-3ZM0-Q Teré&sluisti 704

EVS1-01-FG-D-3ZRM0-Q Elastinen tiiviste 904 0,1-1,0 (1-10 bar)
5/2 bistabiili

EVS1-01-FG-D-3ZM0-Q Terasluisti 704

EVS1-01-FHG-D-3ZRM0-Q Elastinen tiiviste 835 0,2-1,0 (2-10 bar)
5/3 suljettu keskiasento 01

EVS1-01-FHG-D-3ZM0-Q Terasluisti 704 0,15-1,0 (1,5-10 bar)

EVS1-01-FJG-D-3ZRMO0-Q Elastinen tiiviste 769 0,2-1,0 (2-10 bar)
5/3 avoin keskiasento

EVS1-01-FJG-D-3ZM0-Q Teré&sluisti 613 0,15-1,0 (1,5-10 bar)
5/3 paineistettu EVS1-01-FIG-D-3ZRM0-Q Elastinen tiiviste 1085 0,2-1,0 (2-10 bar)
keskiasento EVS1-01-FIG-D-3ZM0-Q Terasluisti 727 0,15-1,0 (1,5-10 bar)

EVS1-02-FG-S-3ZRM0-Q Elastinen tiiviste 527 0,15-1,0 (1,5-10 bar)
5/2 monostabiili

EVS1-02-FG-S-3ZM0-Q Terasluisti 341

EVS1-02-FG-D-3ZRM0-Q Elastinen tiiviste 527 0,1-1,0 (1-10 bar)
5/2 bistabiili

EVS1-02-FG-D-3ZM0-Q Teré&sluisti 741

EVS1-02-FHG-D-3ZRM0O-Q Elastinen tiiviste 527 0,2-1,0 (2-10 bar)
5/3 suljettu keskiasento 02

EVS1-02-FHG-D-3ZM0-Q Terasluisti 341 0,15-1,0 (1,5-10 bar)

EVS1-02-FJG-D-3ZRMO-Q Elastinen tiiviste 469 0,2-1,0 (2-10 bar)
5/3 avoin keskiasento

EVS1-02-FJG-D-3ZM0-Q Terasluisti 295 0,15-1,0 (1,5-10 bar)
5/3 paineistettu EVS1-02-FIG-D-3ZRM0-Q Elastinen tiiviste 527 0,2-1,0 (2-10 bar)
keskiasento EVS1-02-FIG-D-3ZM0-Q Terasluisti 363 0,15-1,0 (1,5-10 bar)

Muita jénnitteita pyydettdessa.
Koko 02: M8 (4-napainen), koko 01: M12 (5-napainen)

Pohjalaatta, yksittaisasennus

Tuotekoodi Tyyppi

VS1-01-AO1F @ Koko 01, liténta sivusta G1/8
VS1-01-AO2F @ Koko 01, litanta sivusta G1/4
VS1-02-A01F Koko 02, litanta sivusta G1/8

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Kenttavayla-
versio

elAenenuay el yjmuap

Liitantakoteloversio

5-aukkoinen venttiili, ISO 15407-2
Koot 18 ja 26 mm, plug-in
VSR8-2/VSS8-2, VSR8-4/VSS8-4

Valiaine Paineilma
Suodatusaste 5pum
Kayttélampdotila -5...60°C
24 VDC +10 %
Jannite/teho
1w
Kotelointiluokka P65

Késinohjaus

Palautuva vakiona, lukittuva pyydettaessa

LED ja transienttisuoja

Vakio

 Sisdiset koskettimet mahdollistavat helpon muuttamisen ja laajentamisen

e Saatavana seka elastisella tiivisteella (50 milj. vaihtoa) etta terasluistilla (200 milj. vaihtoa)
® Saatavana myos 2x 3/2
® 2 kokoa - 18 mm: VSR8-2/VSS8-2, - 26 mm: VSR8-4/VSS8-4
* Sopii EX250, EX260, EX500, EX600 -kenttavaylasolmuihin

fee Tuotekoodi, o : Virtaama Tyt

Toiminta magnettiventtil Koko Tiivistetyyppi INL/min] Kayttopaine [MPa]

VSR8-2-FG-S-3VZ-Q Elastinen tiiviste 527 0,15-1,0 (1,5-10 bar)
5/2 monostabiili

VSS8-2-FG-S-3VZ-Q Terasluisti 341

VSR8-2-FG-D-3VZ-Q Elastinen tiiviste 527 0,1-1,0 (1-10 bar)
5/2 bistabiili

VSS8-2-FG-D-3VZ-Q Terasluisti 341

VSR8-2-FHG-D-3VZ-Q Elastinen tiiviste 527 0,2-1,0 (2-10 bar)
5/3 suljettu keskiasento 18

VSS8-2-FHG-D-3VZ-Q Terasluisti 341 0,15-1,0 (1,5-10 bar)

VSR8-2-FJG-D-3VZ-Q Elastinen tiiviste 469 0,2-1,0 (2-10 bar)
5/3 avoin keskiasento

VSS8-2-FJG-D-3VZ-Q Terasluisti 295 0,15-1,0 (1,5-10 bar)

VSR8-2-FIG-D-3VZ-Q Elastinen tiiviste 527 0,2-1,0 (2-10 bar)
5/3 paineistettu keskiasento —

VSS8-2-FIG-D-3VZ-Q Terasluisti 363 0,15-1,0 (1,5-10 bar)

VSR8-4-FG-S-3VZ-Q Elastinen tiiviste 904 0,15-1,0 (1,5-10 bar)
5/2 monostabili

VSS8-4-FG-S-3VZ-Q Terasluisti 704

VSR8-4-FG-D-3VZ-Q Elastinen tiiviste 904 0,1-1,0 (1-10 bar)
5/2 bistabiil

VSS8-4-FG-D-3VZ-Q Terasluisti 704

VSR8-4-FHG-D-3VZ-Q Elastinen tiiviste 835 0,2-1,0 (2-10 bar)
5/3 suljettu keskiasento 26

VSS8-4-FHG-D-3VZ-Q Terasluisti 704 0,15-1,0 (1,5-10 bar)

VSR8-4-FJG-D-3VZ-Q Elastinen tiiviste 769 0,2-1,0 (2-10 bar)
5/3 avoin keskiasento

VSS8-4-FJG-D-3VZ-Q Terasluisti 613 0,15-1,0 (1,5-10 bar)

VSR8-4-FIG-D-3VZ-Q Elastinen tiiviste 1085 0,2-1,0 (2-10 bar)
5/3 paineistettu keskiasento

VSS8-4-FIG-D-3VZ-Q Terasluisti 727 0,15-1,0 (1,5-10 bar)

2x 3/2-venttiilit ja muita jannitteitéd pyydettdessa.

a0 Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi
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Venttiilit

Ryhmalaatta, koko 18 mm

Tuotekoodi Paikkojen maara Tyyppi
W8022-01F-SD0-W1-Q 2
WW8024-01F-SDO-W1-Q 4
W8026-01F-SDO-W1-Q 6

Plug-in-ryhmélaatta ilman

WW8028-01F-SD0-W1-Q 8 kenttévaylésolmua/sahkaliitdntalohkoa.
WW80210-01F-SDO-W1-Q 10
W80212-01F-SDO-W1-Q 12
Saatavana myds liitdnnét pohjassa.
Ryhmadlaatta, koko 26 mm
Tuotekoodi Paikkojen maara Tyyppi
VW8012-02F-SDO-W1-Q 2
VV8014-02F-SDO-W1-Q 4
\V8016-02F-SDO-W1-Q 6 Plug-in-ryhmélaatta iiman
W8018-02F-SDO-W1-Q 8 kenttavaylasolmua/sahkdlitantalohkoa.
W80110-02F-SDO-W1-Q 10
W80112-02F-SDO-W1-Q 12
Saatavana myds liténnét pohjassa.
Liitdntdosat
Tuotekoodi Tyyppi
EX600-ZMV1 @ Liitantakiinnike EX600:lle*

WQC1000-F25-1 ®

D-Sub (25-nap.) iman kaapelia

WQC1000-T0-1 ®

Liitantékotelo (20-nastainen), IP67

WQC1000-L25-0-1 @

L-litantakaapeli, 0,6 m

WQC1000-.25-2-1 @

L-litantakaapeli, 3 m

WQC1000-L.25-1-1 @

L-litantakaapeli, 15 m

WQC1000-M26-1 @

Py6reé 26-napainen liitin

* Vain EX600 vaatii litantakiinnikkeen, muut séhkdliitdnnét asennetaan suoraan péétylevyd vasten.

Tarvikkeet
Tuotekoodi Koko Tyyppi
VWS8020-16A 18 mm

P-kanavan sulkulevy
VWS8040-16A 26 mm
WWS8020-19A 18 mm

R-kanavan sulkulevy (tarvitaan 2 kpl)
VVS8040-19A 26 mm
W802-P-01F 18 mm

Erillinen P-sy6ttémoduuli
VW801-P-03F 26 mm
W802-R-01F 18 mm

Erillinen poistomoduuli
W801-R-03F 26 mm
WS8020-11A 18 mm

Peitelaatta
WWS8040-11A 26 mm
Kaapelit
Tuotekoodi Tyyppi

AXT100-DS25-030 ®

D-sub-liitin 3 m kaapelilla

AXT100-DS25-050 ®

D-sub-liitin 5 m kaapelilla

AXT100-DS25-100 ®

D-sub-litin 10 m kaapelilla

AXT100-MC26-015 ®

Pydreé 26-napainen litin, 1,5 m kaapeli

AXT100-MC26-030 ®

Pydreé 26-napainen liitin, 3 m kaapeli

AXT100-MC26-050 ®

Py6reé 26-napainen liitin, 5 m kaapeli

Muita sarjoja pyydettédessa.

Kenttévayldsolmut tilattava erikseen. Ks. erillinen kappale

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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3-aukkoinen magneettiventtiili, esiohjattu

SYJ300/500/700

Viliaine

Paineima

Suodatusaste

5pum

Kéayttopaine (min/maks.)

0,15-0,7 MPa (1,5-7 bar)

Kayttélampdtila

-10...50 °C

Jannite/teho

24 VDC +10 %

0,4 W

Kotelointiluokka

IP50, (M8: IP67)

Kéasinohjaus

Palautuva vakiona, lukittuva pyydettaessa

LED ja transienttisuoja

Vakio

* Pienikokoinen venttiili

® Saatavana myos ulkoisella pilotti-ilmalla

SYJ300 pohjalaatta-asennukseen, SYJ500 ja SYJ700 pohjalaatta-asennukseen, liitdnnat rungossa

Toiminta Tuotekoodi, magneettiventtiili Venttillikoko V'”aarf‘a Yhteystiedot
[NL/min]
SYJ314M-5LOU-Q 2-nap.
SYJ300 100
SYJ314M-56WAOU-Q M8
3/2 normaalisti suljettu
SYJ512M-5LOU-M5-Q @ 2-nap.
SYJ500 200
SYJ512M-5WAOU-M5-Q M8
SYJ324M-5L0U-Q @ 2-nap.
SYJ300 100
SYJ324M-5WAOU-Q M8
3/2 normaalisti avoin
SYJ522M-5L0U-M5-Q @ 2-nap.
SYJ522M-5WAOU-M5-Q @ M8
SYJ500 400
3/2 normaalisti suljettu, SYJ512R-5LOU-M5-X20 2-nap.
ulkoinen ohjausima SYJ512R-5WAOU-M5-X20 M8
SYJ722M-5LOU-01F-Q @ 2-nap.
3/2 normaalisti avoin
SYJ722M-56WAOU-01F-Q M8
. SYJ712M-5LOU-01F-Q @ 2-nap.
3/2 normaalisti suljettu SYJ700 490
SYJ712M-5WAOU-01F-Q ® M8
3/2 normaalisti suliettu, SYJ712R-5LOU-01F-X20 2-nap.
ulkoinen ohjausilma SYJ712R-5WAOU-01F-X20 M8
Muita janniteversioita kysyttdessa. Sahkoliittimet eivéat sisally toimitukseen
Pohjalaatat
Tuotekoodi Venttiilikoko Paikkojen maara Liitanta
SS3YJ3-S42-02-M5F-Q @ 2
SS3YJ3-S42-04-M5F-Q @ 4
SS3YJ3-S42-06-M5F-Q @ SYJ300 6 M5, litdnta 2/A laatan sivussa
SS3YJ3-S42-08-M5F-Q @ 8
SS3YJ3-S42-10-M5F-Q @ 10
SS3YJ5-20-02-00F-Q @ 2
SS3YJ5-20-04-00F-Q @ 4
SS3YJ5-20-06-00F-Q @ SYJ500 6 Liitanta 2/A venttiilin rungon paalla
SS3YJ5-20-08-00F-Q @ 8
SS3YJ5-20-10-00F-Q 10
SS3YJ7-20-02-00F-Q 2
SS3YJ7-20-03-00F-Q 3
S§S3Y.J7-20-04-00F-Q SvJ700 4 Liitannat 2, 4 (A, B) venttiilin rungon
SS3YJ7-20-06-00F-Q 6 padlia
SS3YJ7-20-08-00F-Q 8
SS3YJ7-20-10-00F-Q 10

Yksittainen pohjalevy SYJ300, katso seuraava sivu.

Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi
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Yksittdinen pohjalaatta

SYJ300-9-1-Q Pohjalaatta yksittdisasennukseen, M5-litanta SYJ300
Tarvikkeet

SYJ300-10-7A-Q SYJ300
SYJ500-10-1A-Q Peitelaatta, sis. ruuvin ja tiivisteen SYJ500
SYJ700-10-2A-1-Q SYJ700
DXT060-67-01 Tulppa 1/8”, P- ja R-kanavaan SYJ300/500
SY5000-9-1 Tulppa, P-, R-kanavaan, Rc1/4 SYJ700

Pistokeliitin kaapeleineen (IP50)

SY100-30-4A-6 ® 0,6
SY100-30-4A-10 ® . ) 1
2-napainen, vakio (LOU)

SY100-30-4A-20 ®

SY100-30-4A-30 ®

SY100-68-A-6 ® 0,6

SY100-68-A-10 ® 1
2-napainen, kumipaallysteinen (LOU)

SY100-68-A-20 ®

SY100-68-A-30 ®

1697580/PUR/0,6 ® 0,6

M8, IP67 (WAOU
1504822 w ) 2

@ Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 93
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Venttiilit

3-aukkoinen magneetti- ja ilmaohjattu venttiili
VP(A)300/500/700

Viliaine Paineima

Suodatusaste 5pum

Kayttélampdtila -10...50 °C

Kotelointiluokka IP65

Késinohjaus Palautuva vakiona, lukittuva pyydettaessa

e Sisdinen suodatin pilot-venttiilissa
* Muita pistokkeita ja jannitteita pyydettdessa
o Venttiili mahdollista muuttaa NO tilaan

Magneettiventtiili

Toiminta | Tuotekoodi Ohjaustapa | Liitanta | Kayttopaine [MPa] \[/’Lrltj;rlr:]e]x Sahkolitanta Jannite Piirrosmerkki
. 0,2-0,7
VP342-5Y01-02FA @ Siséinen (27 bar)
-100 kPa-0,7 NG
VP342R-5Y01-02FA @ Ulkoinen ! Sisginen pilotti-
(-1-7 bar) iima
G1/4 0o 1023
VP342K-5YO1-02FA @ Siséinen (2-10 bar) (é)
VP342RK-5YO1-02FA ® | Ulkoinen 100 kPa -1
(-1-10 bar)
VP542-5Y01-03FA ® Sistinen 9,2-0.7 13
(27 bar) P)R)
5 |VPS42REYO1-03FA® | Ukoinen 710(?15%;:))’7 DIN-iitin
NG G3/8 0o 2132 (EN 175301-803) | 24 VDC
= o isai & Tilattava erikseen
VP542K-5Y01-03FA @ Sisdinen (2-10 ban) (é)
. -100 kPa -1
VP542RK-5YO1-03FA @ | Ulkoinen (110 bar) ZIZD__,_[:%
s . 0207 § 13 |
VP742-5Y01-04FA ® Siséinen 227 bar) : P)R)_
VP742R-5YO1-04FA ® | Ukoinen ’10(01‘(31;3'7 X
- NC
o G1/2 0,2-1 3707 Ulkoinen pilotti-
VP742K-5YO1-04FA ® Siséinen (2-10 bar) iima
. -100 kPa - 1
VP742RK-5YO1-04FA ® | Ulkoinen (1210 bar)
Kysy muita sahkaliitantéja SMC:lta. Sahkdliitin ei kuulu toimitukseen.
Pistokeliitin - DIN43650BY
Tuotekoodi Tyyppi
V200-63-1 ® Vakio
V200-63-5-05 ® LED, 24 VDC
limaohjattu venttiili
- ) P Virtaama e " .
Toiminta Tuotekoodi Liitanta [NU/min] Kayttdpaine [MPa] Piirrosmerkki
VPA342-1-02FA @ 0,2-1,0 (2-10 bar)
G1/4 1023 NC
VPA342V-1-02FA -100 kPa ... 0,2 (-1 ... 2 bar) ®
3/2 VPA542-1-03FA ® 0,2-1,0 (2-10 bar)
G3/8 2132
NC VPA542V-1-03FA -100kPa ... 0,2 (-1 ... 2 bar) ZI:B
VPA742-1-04FA ® 0,2-1,0 (2-10 bar) 1.3
G1/2 3707 ¢ ) (R)
VPA742V-1-04FA -100 kPa ... 0,2 (-1 ... 2 bar)

Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi
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3-aukkoinen suoraanohjattu magneettiventtiili 5
V100 }:’
0}
Viliaine Paineima =
Suodatusaste 5 um 3:.:
Kayttopaine (min/maks.) 0-0,7 MPa (0-7 bar) g
Kayttolampatila -10...50°C
24 VDC +10 %
Jannite/teho
0,4 W

Kotelointiluokka IP50, (IP67 M8-liittimelld)

Palautuva, lukittuva tilauksesta. Ei kasinohjausta M8-

Késinohjaus . .
litinversioissa.

LED ja transienttisuoja Vakio

* 0,1 W virransaastopirilla pyydettaessa
o Venttiilin leveys 10,5 mm

Toiminta Tuotekoodi Sahkalitanta V'”am‘r‘i MY Piirosmerkki
V114-5L0U ® L-pistokelitin 5
3/2 V114-5MOU M-pistokeliitin
Ne 84 N
V111-5WAOQU* M8 B .
V114-5G Valettu kaapeli 300 mm 13
* Ei kdsinohjausta \/111-versiossa (M8-liitin).
Toiminta Tuotekoodi Sahksliitanta V'”a?ﬂi‘; MY Piirrosmerkki
V124-5L0U L-pistokelitin 2
ﬁ/é V124-5MOU M-pistokeliitin 14,1 /\/\[]Z]X]
V124-5G Valettu kaapeli 300 mm 13

Kysy muita jénniteversioita SMC:Ita.

Pohjalaatat Liitin ja kaapeli

Tuotekoodi Ventt. paikkoja Liitanta Tuotekoodi Tyyppi Kaapelin pituus [m]

W100-S41-02-M5 @ 2 SY100-30-4A-6 ® 0,6

W100-S41-03-M5 3 SY100-30-4A-10 @ 2-napainen, vakio 1

W100-S41-04-M5 @ 4 SY100-30-4A-20 ® LOUMOU 2

VWW100-S41-05-M5 5 SY100-30-4A-30 ® 3

VWW100-S41-06-M5 6 SY100-68-A-6 ® 0,6

VWW100-S41-08-M5 8 SY100-68-A-10 @ 2-napainen, 1
M5 kumip&allysteinen

W100-S41-10-M5 10 SY100-68-A-20 @ LOU/MOU 2

W100-S41-12-M5 12 SY100-68-A-30 @ 3

VWW100-S41-14-M5 14 1697580/PUR/0,6 ® 0,6

VWW100-S41-16-M5 16 1504822 V. IPer 2

VW100-S41-18-M5 18

VWW100-S41-20-M5 20

Tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi

V100-74-1 Yksittéislaatta M5-kierteella

V100-77-1A Peitelaatta

M-5P M5-tulppa

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Venttiilityyppi C

Venttiilityyppi A

3-aukkoinen kompakti magneettiventtiili,

5 suoraanohjattu
4’ ‘b‘g 070
; % < Viliaine Paineilma
enttillityyppi B Suodatusaste 5um

Kayttopaine (min/maks.)

0-0,5 MPa (0-5 bar)

Kayttslampétila

-10...50 °C

Jannite/teho

24 VDC (£10%), 0,5 W

Kotelointiluokka IP40

o Kompakti ja kevyt: leveys 7 mm, paino 5 g
 Yksittais- tai yhmaasennukseen
® Energiaa saastava versio saatavana (0,1 W)

Magneettiventtiili
Tuotekoodi Venttiilityyppi Virtaama [NL/min] | Liitdntéakoko Séahkaliitanta (kaapelin pituus 150 mm)
S070A-5DG A - Laatta-asennus 03,18/02 tai 04/02,5 Kiinted kaapeli
S070A-5DC Klipseilla (laatasta rippuen) Pistokeliitanta, sis. littimen ja kaapelin
S070B-5DG B - Laatta-asennus . . N Kiinte& kaapeli

) Pohja-/ryhmélaatasta riippuen — - — - -
S070B-5DC ruuveilla Pistokeliitanta, sis. littimen ja kaapelin
S070C-5DG-32 C - Liitannat 76 Painettava litin Kiintea kaapeli
S070C-5DC-32 rungossa ' (23,18/02) Pistokeliitanta, sis. littimen ja kaapelin

S070M-5DG-32

S070M-5DC-32

S070M-5DG-40

S070M-5DC-40

M - Ryhmaasennus,
litdnn&t rungossa

Painettava liitin
(03,18/22)

Kiinted kaapeli

Pistokeliitanta, sis

. littimen ja kaapelin

Painettava liitin
(04/02,5)

Kiintea kaapeli

Pistokeliitanta, sis

. liittimen ja kaapelin

Pohjalaatat

Kysy muita janniteversioita ja paine-/virtaamayhdistelmia SMC:Ita.

Tuotekoodi Sopii venttiilityyppiin Venttilipaikkoja Laatan tyyppi
SS073A01-02C 2
SS073A01-04C 4
Modulaarinen asennuslaatta, karaliittimet (03,18/22)
SS073A01-06C 6
SS073A01-08C 8
SS073A02-02C A 2
SS073A02-04C 4
Modulaarinen asennuslaatta, karaliittimet (24/62,5)
SS073A02-06C 6
SS073A02-08C 8
SS073B01-02C 2
SS073B01-04C 4
B Kiinte& alumiinilaatta, M5-sisékierre
SS073B01-06C 6
SS073B01-08C 8
SS073M01-02C 2
SS073M01-04C 4 Liitdnnat rungossa, ryhmélaatta, karaliittimet
$S073M01-06C 6 (@3,18/02)
SS073M01-08C 8
SS073M02-02C M 2
SS073M02-04C 4 Liitdnnat rungossa, ryhmélaatta, karaliittimet
SS073M02-06C 6 (04/02,5)
SS073M02-08C 8
Kysy muita liitédntakokoja ja/tai paikkamaéarid SMC:ltd

Pohjalaatta yksittdisasennukseen Liitantdkaapelit
Tuotekoodi venﬁﬁi?;):/ippiin LittAntékoko Tuotekoodi Kaapelin pituus

S070-14A 150
S070-S-M3 5 M3-liitanta S070-14A-3 300
S070-S-M5 M5-litanta S070-14A-10 1000

Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi
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3-aukkoinen suoraanohjattu magneettiventtiili
VTeV0307/317

Valiaine Paineiima

Venttiilit ja kenttavayla

Suodatusaste 5pum

Kayttslampétila ~ -10 ... 50 °C

Jannite/teho 24 VDC

Kéasinohjaus Palautuva

LED ja transienttisuoja DIN-liittimesta riippuen

® Suoraanohjattu, litdnnat rungossa
e 2 aukkokokoa G1/8, G1/4

Yksittdisasennus

Tuotekoodi Toiminta Jannite Meks. kayttopaine | - Virtaama INL/| | ey oo Piirrosmerkki
[MPa] min]
VT307-4DO1-01F-Q @ G1/8
220 VAC
VT307-4DO1-02F-Q ® G1/4 (a2
VT307-5D01-01F-Q ® 00707 ban 1 G1/8
8/2NO 24 VDG
VT307-5D01-02F-Q ® NC
VT317-4DO-02F-Q 220 VAC G1/4 (R)3 ()
0-0,9 (0-9 bar) 595
VT317-5DO-02F-Q 24 VDC
Alipainemalli (<0,1 ... 0,1 Mpa) myds saatavana, liséa tuotekoodiin V" 307:n tai 317:n jélkeen.
Venttiilit korkeampaa painetta varten: kysy SMC:/ta.
Venttiili toimitetaan ilman DIN-liitintd. Katso sopiva DIN-liitin alla olevista taulukoista.
Ryhmaasennus
Tuotekood Toiminta Jannite MEbs, MeEiigpen | Wiz Liitéintékoko Pirrosmerkki
[MPa] [NL/min]
(A2
VO307-4DO1-Q @ 220 VAC
S/ﬁ‘glo 0-0,7 (0-7 bar) 85 Ryhméasennus
VO307-5D01-Q @ 24 VDC
(R)31(P)
Pohjalaatat, VO307
Tuotekoodi Venttiilipaikkoja Liitanta
EVV307-01-022-01F-F @ 2
EVW307-01-032-01F-F @ 3
EWW307-01-042-01F-F @ 4
G1/8”
EWW307-01-062-01F-F ® 6
EVV307-01-082-01F-F ® 8
EVV307-01-102-01F-F @ 10
Liittimet, DIN 43650 tyyppi B (VT307) Tarvikkeet
Tuotekoodi Tyyppi Tuotekoodi Tyyppi
V200-63-1 @ Vakio, musta DXT152-25-1A ® Kiinnike VT307:lle, sis. kiinnitysruuvit
V200-63-5-05 @ 24 VDG, LED DXT060-51-13A @ Peitelevy pohjalaattaan
V200-63-7-02 220 VAC, LED

Kysy muita liittimia ja/tai jannitteitd SMC:lta

Liittimet, DIN 43650 tyyppi A (VT317)

Tuotekoodi Tyyppi

GDM2A-G @ Vakio, musta

GDM2A-L5 @ 24 VDG, LED ja transienttisuoja
GDM2A-L.2 @ 220 VAC, LED ja transienttisuoja

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin iiman ennakkoilmoitusta. 97
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Venttiilit
3/2, 5/2, 5/3 ilmaohjattu venttiili
SYJA/SYA
SYJA & SYA SYJA 3/2
5/2,53 ‘. Valiaine lima, voideltu tai voitelematon
> Suodatusaste 5um

Venttiili SYJA - 3/2

Maks. kayttopaine

0,71 MPa (7,1 bar)

Min. tyépaine

0,15 MPa (1,5 bar)

Kayttélampétila

Enintaan 60 °C

Virtaama

Tiedot alla

o Kompakti, kevyt

* Kayttsika vahintaan 50 000 000 vaihtoa

Toiminta Tuotekoodi V'”aa”.‘a INILY Litanta
min]
NC SYJA312-M3 @
49 M3x0,5
NO SYJA322-M3 @
NC SYJA512-M5 @
196 M5x0,8
NO SYJA522-M5 @
NC SYJA712-01F @
490 G1/8
NO SYJA722-01F @
Venttiili SYJA & SYA - 5/2, 5/3
Toiminta Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Liitanta

5/2 monostabiili

SYJA3120-M3 @

5/2 bistabiil SYJA3220-M3 @

5/3 suljettu keskiasento SYJA3320-M3 @ 49 M3x0,5
5/3 avoin keskiasento SYJA3420-M3 @

5/3 paineistettu keskias. SYJAB520-M3

5/2 monostabiili SYA3120-C6 ®

5/2 bistabiil SYA3220-C6 @ 196

5/3 suljettu keskiasento SYA3320-C6 @ a6
5/3 avoin keskiasento SYA3420-C6 206

5/3 paineistettu keskias. SYA3520-C6 @ 215

5/2 monostabili SYA5120-C8F @

5/2 bistabiili SYA5220-C8F @ o0

5/3 suliettu keskiasento SYA5320-C8F @ 402 a8
5/3 avoin keskiasento SYA5420-C8F 412

5/3 paineistettu keskias. SYA5520-C8F 579

5/2 monostabili SYA7120-02F @

5/2 bistabiil SYA7220-02F @ o9

5/3 suljettu keskiasento SYA7320-02F @ 667 G1/4
5/3 avoin keskiasento SYA7420-02F @ 647

5/3 paineistettu keskias. SYA7520-02F @ 932

Kiinnitin - yksittaiselle

(jalkakiinnike)

venttiilille

2
SYJA3O2 -
NC

13
2
SYJA3D2 -
NO
13
2
SYJASO2 &
SYJATO2 -
NG 1
2
SYJASO2 &
SYJATO2 -
NO T3
4 2
SYJAOI120 & Mmz
SYADI120
513
4 2
SYJADI220 & Mm
SYADI220
513
4 2
svJaos2os "
SYADI320
513
42
syJadazos "
SYADI420
513
42
syJaos208 "
SYADI520 jap

Kiinnitin - yksittaiselle venttiilille

(sivukiinnike)

Tuotekoodi Sopii malleihin Tuotekoodi Sopii malleihin
SX3000-16-2A @ SYA3120 SX3000-16-1A @ SYA3020
SX5000-16-2A @ SYA5120 SX5000-16-1A @ SYA5020
SX7000-16-2A @ SYA7120 SX7000-16-1A ® SYA7020

Ryhmalaatat

Ryhmalaatat, tyyppi 20 SYA:LLE, katso sarja SY3000, 5000 ja 7000.

Kysy muita malleja SMC:lta.

limaohjattuja ISO-venttiileja ja VPA-venttiileja on saatavana séhkdohjattujen venttiilien rinnalla.

Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi
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Venttiilit

limaohjatut venttiilit

3-aukkoinen magneetti- ja ilmaohjattu venttiili

VG342/NGA342
Viliaine Paineima
Suodatusaste 5pum
Kayttopaine 0,2-0,9 MPa (2-9 bar)

Kayttolampétila

-10 ... 50 °C (kuiva iima)

* Toiminta on helposti vaihdettavissa (NC/NO)

Tuotekoodi Toiminta Liitanta Virtaama [NL/min] Ohjauspaine 2
VGA342-04FA @ NC NG --
G1/2" 7400
VGA342-04FB NO 13
VGA342-06FA @ NC -
Ga/4" 9800 0,2-0.9 MPa 2
VGA342-06FB NO (2-9 bar) m
VGA342-10FA NC NO
G1” 13100 13
VGA342-10FB NO 2
Magneettiventtiilit
Tuotekoodi Toiminta Litanta Virtaama [NL/min] Jannite 2
VG342-5DZ-04FA-Q NC
G1/2" 7400 NC
VG342-5DZ-04FB-Q NO L
VG342-5DZ-06FA-Q ® NC 2
G3/4" 9800 24 VDC
V(G342-5DZ-06FB-Q NO NO
VG342-5DZ-10FA-Q @ NC 13
G1” 13100
VG342-5DZ-10FB-Q NO

Mekaanisesti ohjattu 3-aukkoinen venttiili

VM1000
Viliaine Paineilma
Suodatusaste 5pum
Kayttopaine (min/maks.) 0-0,8 MPa (0-8 bar)
Virtaama 47 NL/min
Kayttolampétila -10...50 °C

Tuotekoodi Piirrosmerkki Ohjaustapa Liitéanta
VM1000-4NU-00 ® N@Z}D Perusventtiil
VM1000-4NU-01 ® A@Z}:@ Rullavipu
VM1000-4NU-02 ® /\/\{M:% Rullavipu,
yksisuuntainen Putkiliitant&
TUO425-putkelle
! e

VM1000-4NU-08 ® L"EBIE\ Vipu (6isd-0 2,5 mm)
VM1000-4NU-32R ® N@ﬂj Punainen painike
VM1000-4NU-328 ® Am:l Musta painike

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Mekaanisesti ohjattu 3-aukkoinen* venttiili

VM100F *VM151 on 5-aukkoinen
Valiaine lima (kuiva)
Suodatusaste 5pum
Kayttopaine  -0,1...0,7 MPa (-1...7 bar)
Virtaama 98 NL/min
Kayttolampétila -5...60 °C

Liiitadnnat

@4 plug-in liitin (vaihtoeht. @3,2; @J6)

© Helposti vaindettava ohjausosa

* Kompakti: 35 % lyhyempi kuin edellinen malli
* Kevyt: 80 % kevyempi kuin edellinen malli
* Nopea asentaa: integroidut plug-in-littimet

Tuotekoodi, taydellinen venttiili

Piirrosmerkki

Ohjausosa (varaosa)

Tuotekoodi,
ohjausosa

VM130F-04-00 @

Perusventtiili

o

VM131F-04-01S @

Rullavipu, terésrulla

""’ Y VM-01JS ®

— _ - TV
NB | I N | =i SRS
TR I«

VM131F-04-025 ® Rullavipu, terast, VM-02JS ®
T yksisuuntainen
(P)(R)
A
8
VM131F-04-08 ® ) Vipu VM-08J @
1]3
(P)(R)
VM131F-04-30R @ (12 Punainen painike VM-30JR @
VM131F-04-30B @ 2l Musta painike VM-30JB @
VM131F-04-30G ® (Fl)l(?:n Vihre painike VM-30JG @
VM131F-04-33R @ (12 Pun. upotettu painike VM-33JR @
VM131F-04-33B @ Musta upotettu painike VM-33JB @
TIT
VM131F-04-33G @ (FI)I(?:{) Vihre& upotettu painike VM-33JG @
(A
2
04 | Musta vaéntovipu VM-34J8 @
VM131F-04-34B @ I 2 asenton
(P)(R)
(A
2
VM131F-04-36 ® ; Avain, 2 asentoa VM-36J ®
113
(P)(R)
| (é) (é) Musta vaantévipu,
[W 5-aukkoinen, _
VRO O ‘l:\ ll e H /:'W 3 asentoa, avoin kes-
kiasento
RP)R)

Kiinnityskorvake

Tuotekoodi

VM1-B @

Huomaa: Jos halutaan yhdistéé erillinen venttiili ja erillinen ohjausosa, on tilattava venttiili VM131F-04-00.

100 Enemman tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I6ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi
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Venttiilit

Mekaanisesti ohjattu 3-aukkoinen venttiili

VM200
—— Viliaine Paineilma
Suodatusaste 5pum
(] Kayttépaine (min/maks.) 0-1MPa (0-10 bar)
. Virtaama 1000 NL/min
N J Kayttélampétila -5...60°C
Liitanta G1/4”
o Kierrelitanta G1/4
¢ Vaihdettava ohjausosa
e Saatavana my6s 2-aukkoisena
) . ) : Tuotekoodi,
Tuotekoodi Piirrosmerkki Ohjaus ohjausosa
VM230-F02-00A* ® :m\/v\ Perusventtiil E' —
VM230-F02-01SA @ @Imv\ Rullavipu VM-01AS
@
VM230-F02-02SA @ Rullavipu, yksisuun- o VM-02AS
tainen e
VM230-F02-08A @ m Vipu * VM-08A
VM230-F02-30BA @ Musta painike VM-30AB
VM230-F02-30RA ® tmvw Punainen painike . VM-30AR
VM230-F02-30GA @ Vihrea painike VM-30AG
Painike (upotettu)
VM230-F02-33A @ Varisarja musta, punainen, - VM-33A
vihrea ja keltainen sisaltyy
— a
VM230-F02-34BA ® ! yusta vAaniovpY - VM-34AB
= asentoa
. N s
VM230-F02-35BA @ usta vaaniovipu . -
3 asentoa
VM230-FO2-36A @ Avain ‘ VM-36A
VM230-F02-40A @ ED:[SW\/ Jalkapoljin ‘ _

* Perusventtiilin tuotekoodi ei siséllé ohjausosaa.

@ Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Venttiilit

Mekaanisesti ohjattu 3-aukkoinen venttiili
EVM400

Valiaine Paineiima

Suodatusaste 5pum

Kayttopaine (min/maks.) 0-1MPa (0-10 bar)

Virtaama 335 NL/min

Kayttolampdtila -5..60°C

Liitanta G1/8”

¢ 3-aukkoinen venttiili, litantdkoko G1/8
e Vankka rakenne
e Ylivertainen virtauskapasiteetti pienella korkeudella

Tuotekoodi, perusventtiili Piirrosmerkki Ohjaus Tuotekoodi, ohjausosa

EVM430-F01-00 ® :mM Perusventliil -

A/EHZ]:@ Rullavipu, metalia | VM-01AS ®

Mm% Ru\[avau, metal\la, VM-02AS ®
yksisuuntainen

'&E{E}i\ Vipu VM-08A ®

MDD | Musta painike VM-30A8 ®

NEB]:D Punainen painike VM-30AR ®
Painike (upotettu)

/\m Varisarja musta, punainen, | VM-33A @

vihred ja keltainen sisaltyy

!

% Musta vaantovipu VM-34AB @
)

% Avain VM-36A @

EVM430-F01-00 @

Perusventtiili ja ohjausosa tilataan erikseen ylid olevan taulukon mukaisesti.
Ota yhteys SMC:hen, jos tarvitset tdydellisen yksikon.

Bistabiili pysaytysventtiili, joka palautuu painiketta kiertamalla.

Tuotekoodi Ohjaus

EVM430-FO1-30R-X219 @ Painike/vaéantévipu

Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi
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Venttiilit

Mekaanisesti ohjattu 3-aukkoinen venttiili

EVM800
ﬁ P Valiaine  Paineima
— [ Z@) [ (‘, | Suodatusaste 5 um
‘g! * e - Kayttdpaine (min/maks.) -0,1...1MPa (-1...10 bar)
k1 i) Q‘ sl _wl' E ‘I\I/ Virtaama 335 NL/min
e ¢ Y * . Kayttolampatila -5 ... 60 °C
Liitanta G1/8”

¢ Vankka, kompakti rakenne

Piirrosmerkki

MEAP

M
ML

MIAP

*Perusventtiilin tuotekoodi ei sisélla ohjausosaa.

Tuotekoodi Ohjaus

EVM830-F01-00* Perusventtiil

EVM830-FO1-01 @ Rullavipu, metallia

EVM830-FO1-13 @ Saadettava rullavipu

EVM830-F01-14 @ Séadettava tanko

Mekaanisesti ohjattu 5-aukkoinen venttiili

EVZM500
Valiaine Paineiima
Suodatusaste 10 pm
Kayttépaine (min/maks.) 0,15-0,7 MPa (1,5-7 bar)
Virtaama 588 NL/min
Litanta ~ G1/8
o \enttiilin leveys 26 mm.
Tuotekoodi Piirrosmerkki Ohjaus Tuqtekoodl,
ohjausosa
EVZM550-FO1-00* @ N\BHX)D Perusventtiil -
EVZM550-F01-01S @ % Rullavipu, metallia VM-01CS @
EVZMS550-F01-02S ® % Rullavipu, metallia, VM-02CS ®
yksisuuntainen
U
EVZM550-F01-08 ® m Vipu VM-08C ®
EVZM550-F01-30B @ Q}.ﬂ[@ Musta painike VM-30CB @
EVZMS550-F01-30R @ g{mﬁj} Punainen painike VM-30CR @
EVZM550-F01-33 ® éﬂm Painike (upotettu) VM-33C @
EVZM550-F01-34B ® %m Musta vaantovipu VM-34CB ®
U
EVZMS550-F01-36 m Avain VM-36C ®

* Perusventtiilin tuotekoodi ei sisélld ohjausosaa. Perusventtiilin ja ohjausosan tilaaminen erikseen mahdollistaa nopean toimituksen.

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Mekaanisesti ohjattu 5-aukkoinen venttiili

EVFM300
Viliaine Paineima
Suodatusaste 10 pm
Kayttopaine (min/maks.) 0,15-0,9 MPa (1,5-9 bar)
Virtaama 1058 NL/min
Liitanta G1/4”

® 5-aukkoinen venttiili, litantdkoko G1/4”, sisdinen pilotti-ima

e Venttiilin leveys 26 mm

Tuotekoodi Piirrosmerkki Ohjaus Tuqtekoodl,
ohjausosa
EVFM350-F02-00" @ /\m Perusventtiili -
EVFM350-F02-01 ® % Rullavipu VM-01C
EVFM350-F02-01S @ % Rullavipu, metallia VM-01CS @
v Rullavipu, metaliia,
EVFM350-F02-02S ® ﬁng-\ yksisuuntainen VM-02CS ®
EVFM350-F02-08 ® ﬂm} Vipu VM-08D ®
evmsso-Foe-a08 @ | A\ [T 7krD Musta painike VM-30CE ®
EVFM350-F02-30R ® gmku) Punainen painike VM-30CR ®
Painike (upotettu)
EVFM350-F02-33 @ mzm Vérisarja musta, punainen, VM-33C @
vihred ja keltainen siséltyy
EVFM350-F02-34B @ m Musta vaantovipu VM-34CB @
EVFM350-F02-36 ® m Avain VM-36C

* Perusventtiilin tuotekoodi ei sisdlld ohjausosaa. Perusventtiilin ja ohjausosan tilaaminen erikseen mahdollistaa nopean toimituksen.

Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi
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Mekaanisesti ohjattu 2- ja 3-aukkoinen venttiili
VHK

Valiaine lima, voideltu tai voitelematon (kuiva)

Suodatusaste 5pm

-0,1...1 MPa (-1...10 bar)
Kayté alipaineelle VHK2:ta

Kayttélampétila 0..60°C

Venttiilit ja kenttavayla

Kayttopaine

 Vaihtoventtiili, kompakti 2- tai 3-aukkoinen rakenne.
e Koot 24-12 mm

* Kevyesta muovista valmistettu ja integroiduilla pistoliittimillé varustettu venttiili voidaan asentaa
suoraan putkeen (push in)

e Kiinnitysreiat rungossa.

3-aukkoinen venttiili (paineen vapauttava), sininen vaantoévipu

Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Liitantakoko Piirrosmerkki
VHK3A-04F-04F ® 137 N 04

VHK3A-06F-06F ® 344 06

VHK3A-08F-08F @ 383 o8

VHKS3A-10F-10F ® 638 010

VHK3A-12F-12F ® 687 012

VHK3A-M5-M5 @ 79 M5x0,8 (A)
VHK3A-01S-01S @ 344 R1/8 2
VHK3A-02S-02S @ 383 R1/4

VHK3A-03S-03S @ 648 R3/8 1 3
VHK3A-045-04S ® 697 R1/2 (P) (R)
VHK3A-M5-04F @ 98 M5x0,8-04

VHKS3A-01S-06F @ 344 R1/8-06

VHK3A-02S-08F @ 461 ® R1/4-08

VHK3A-03S-10F @ 766 R3/8-010

VHK3A-04S-12F @ 834 Ulkokierre — pistoliitin R1/2-012

2-aukkoinen venttiili, harmaa vaantovipu

Tuotekoodi Virtaama [NL/min] Liitantakoko Piirrosmerkki
VHK2A-04F-04F @ 137 . o4

VHK2A-06F-06F ® 344 06

VHK2A-08F-08F ® 383 08 ( A)
VHK2A-10F-10F ® 638 010 )
VHK2A-12F-12F @ 687 Pistoliitin 012

VHK2A-M5-M5 @ 79 M5x0,8

VHK2A-01S-01S @ 344 R1/8 (ll)
VHK2A-02S-02S @ 383 w®) 2(8) R1/4

VHK2A-03S-03S @ 648 R3/8

VHK2A-04S-04S @ 697 Ulkokierre R1/2

Kiinnike VHK

Tuotekoodi Sopii malleihin

VHK-B1A VHK3A-04; 06; 08; M5; R1/8; R1/4

VHK-B2A VHK3A-10; 12; R3/8; R1/2

Huomaa: VHK#A korvaa aiemman VVHK#:n ja on tdysin vaihtokelpoinen

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin iiman ennakkoilmoitusta. 105
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Kasinohjattu 4-aukkoinen venttiili
VH

Viliaine Paineilma

Suodatusaste 5pum
Kayttopaine (min/maks.) 0-1,0 MPa (0-10 bar), VH600: 0-0,7 MPa (0-7 bar)
Kayttolampatila -5...60°C

® Vankka 4-aukkoinen venttiili késivivulla

* Useita eri aukkokokoja

* Runko paneeliasennukseen tai suoraan kiinnitykseen
* Painetta ei voi kytkea 3(R) porttiin

VH212-F02 ® 1/4 592

VH312-F03 ® 3/8 1578

VH412-F04 @ o 12 4315 o9
4/2 bistabiil

VH412-FO6 ® 3/4 4537

VHG12-F06 3/4 14 499 e

VH612-F10 1 15189

VH210-F02 ® 1/4 592

VH310-F03 @ 3/8 1578

VH410-FO4 ® 4/3 suliettu 1/2 4315 A

VH410-FO6 keskiasento 3/4 4 537

VHB00-FO6 3/4 14 499 L

VHB00-F10 ® 1 15189

VH211-FO2 ® 1/4 592

VH311-FO3 ® 3/8 1578 )

VH4T1-FO4 @ 4/3 avoin 172 4315 =

VH411-FO6 keskiasento 3/4 4 537 13

VHG11-FO6 3/4 14 499 o

VH611-F10 1 15189

106 Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi
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Metallinen, sisakierteella

Metallinen TAl-venttiili (vaihtoventtiili)
VR1210/1220

VR1210-FO1 ®

G1/8

311

VR1220-F02 ®

G1/4

695

o5t

0,051
(0,5-10 bar)

Muovinen TAl-venttiili (vaihtoventtiili)
pistoliittimilla
VR1210F/1220F

® Pneumaattisiin ohjauksiin
 Kaksi tulosignaalia, yksi lahtdsignaali

VR1210F-23 ® 23,2 150
VR1210F-04 ® o4 210

VR1210F-06 ® 06 420 0.05-1
VR1210F-08 ® o8 480 (0,5-10 ban)
VR1220F-08 ® o8 680

VR1220F-10 ® 210 1000

Muovinen JA-venttiili pistoliittimilla
VR1211F

* Pneumaattisiin ohjauksiin
* Helppo asennus painamalla
o Kiertyy 360°

VR1211F-23 @3,2 74
VR1211F-04 ® @4 99
VR1211F-06 ® @6 123

0,051
(0,5-10 bar)

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Venttiilit
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Muovinen kompakti &adnenvaimennin
AN

o Kompakti, kevyt
o Adnenvaimennus: 30 dB(A)
o Litantatapa:
- R-kierre
- Plug-in-litanta (pistolittimeen)

Ulkokierre

Tuotekoodi Aanenvaimennus Liitanta Virtaama [m®/min]
AN10-01 ® R1/8 0,8
AN20-02 ® R1/4 3
AN30-03 @ 20 dB@) R3/8 5
AN40-04 ® R1/2 8
Plug-in-liitin

Tuotekoodi Aanenvaimennus Liitanta [mm] Virtaama [m®/min]
AN10-C06 ® 6 0,8
AN15-C08 ® 8 3
AN20-C10 ® 80 aB(A 10 5
AN30-C12 ® 12 5

Aznenvaimennin sintratulla rungolla
AN

* Kierteisiin M3 ¢ M5 e Rc1/8
* Materiaali sintrattua pronssia

Tuotekoodi Adnenvaimennus Liitanta Virtaama [NL/min]
AN120-M3 @ 13 dB(A) M3 54
AN120-M5 @ 18 dB(A) M5 270
AN101-01 ® 16 dB(A) R1/8 1080
AN110-01 ® 21 dB(A) R1/8 1890

s

dslollulidod
A

Metallirunkoinen 4anenvaimennin
AN

o Kierteisiin 3/4-2
o Adnenvaimennus jopa -35 dB(A)

Tuotekoodi Aanenvaimennus Liitanta Virtaama [m%/min]
AN500-06 ® R3/4 12
ANB0O-10 ® R1 20
AN700-12 ® 30 dB(A) R11/4 30
AN800-14 ® R1/1/2 50
AN900-20 ® R2 80

Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi
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A3nenvaimennin 40 dB(A)
ANA1/ANB1

e Kierre- tai plug-in-litdnté
 Adnenvaimennus 40 dB(A)

Venttiilit ja kenttavayla

Tuotekoodi Aanenvaimennus Liitanta Virtaama [NL/min]
ANB1-01 ® R1/8 810
ANB1-02 ® R1/4 1890
ANB1-03 ® R3/8 3240
ANB1-04 ® R1/2 4860
ANB1-06 ® 38 dBA) R3/4 8640
ANB1-10 ® R1 156120
ANB1-12 @ R11/4 24300
ANB1-14 @ R11/2 32940
ANA1-01 ® R1/8 540
ANA1-02 ® R1/4 810
ANA1-03 ® R3/8 1890
ANA1-04 ® R1/2 3240
ANA1-06 ® 40 dB(A) R3/4 4860
ANA1-10 ® R1 8640
ANA1-12 ® R1 1/4 15120
ANA1-14 @ R11/2 24300
ANA1-20 ® R2 32940

Aznenvaimennin vaativiin ympéristéihin
Sarja 25

® [Imanpoisto vain yhteen suuntaan — estaé 6ljysumun ja melun levidmisen
* Minimoi tukkeutumisriskin

Tuotekood Litanta S\;‘ﬁ:;ﬁ\'?}’ﬁpﬂﬁ
2504-002 ® Ri/4 2200
2505003 ® R3/8 3000
2506-004 ® R1/2 4000
2507-006 ® R3/4 8000
2508-010 @ R 10000

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin iiman ennakkoilmoitusta. 109
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Venttiilit
Adnenvaimennin
Korkeapainetoiminta: 5 Mpa asti
VCHN3/4
© Sopii iimalle ja inerteille kaasuille
* Integroitu varoventtiili vakiona
* Materiaalit: Valettu alumiini/ruostumaton terds/muovi/teraslevy
© VCHNF: Jaatymisenestotoiminnolla
* Suunniteltu PET-pullojen puhallukseen
q Suurin kayttépaine P limanpoisto [NL/ | Aanenvaimennus
Tuotekoodi MPa] Litanta min] dB(A)
VCHN3-06 ® R3/4 10906
VCHN3-10 ® - 15268
VCHN4-10 15268
VCHN4-12 ® R11/4 20176
VCHN4-14 @ 5.0 R11/2 20176
- 35*
VCHNF3-06 Tulopaine (50 bar) R3/4 8725
VCHNF3-10 i 9815
VCHNF4-10 9815
VCHNF4-12 @ R11/4 17450
VCHNF4-14 ® R11/2 17450

* 4,0 MPa sydttépaineella ja 2,0 MPa vastapaineella.

Suodatindanenvaimennin
AMC

o Litantakierteet R3/8-2

* Suodatin ja &&nenvaimennin samassa

» Adnenvaimennus 35 dB(A)

® Suodatusaste jopa 99,9 %

* Sisdkierteellisiéa malleja saatavana pyydettaessa
 Erottaa rasvan ja 6ljyn poistoilmasta

Tuotekoodi Piirrosmerkki Kierre IImanprgiif&o (B Aé"enggi&emus Suodatusaste
AMC310-03 ® R3/8 400

AMC510-06 ® R3/4 1000

AMC610-10 ® ‘ 1 R1 3000 35 99,9 %
AMC810-14 @ R11/2 6 000

AMC910-20 ® R2 10 000

Asennuskiinnike

Tuotekoodi Sopii malleihin
BE30 @ AMC310
BE5O @ AMC510
BE6GO @ AMCB10

Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi
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Kahden kaden ohjain, taydellisena o
S-2HAND-OAX00676 g
_&)
0}
f=
Valiaine lIma (kuiva) 3:"
Suodatusaste 5pum g
Kayttopaine 0,25-1,0 MPa (2,5-10 bar)
Maks. virtaus 1400 NL/min
Kayttolampéotila -5..50°C
Liiitannat IN/OUT: @10; esiohjaus OUT: @6
Tyyppi EN 574:2008 mukaisesti A

Maksimisuoritustaso EN ISO
E— 13489-1 muk.

Vasteaika 0,5s

1071d 1nO

* Helppo asentaa, tdysin pneumaattinen, ilman séhkoa
e Integroitu hatapyséaytys
e Standardin EN 574 ja Cat.1, PLc standardin EN ISO 13489 mukainen

Tuotekoodi Kuvaus
S-2HAND-OAX00676 ®

Kahden kaden ohjain, taydellisena

Suositeltava piiri

. Kahden kéden ohjaus: Turvallinen like luokkaan
T Vaarallinen 1, PLc asti
S2HAND-OAX00676 R ’-—\N liike

Turvallinen pysaytys ja sulkeminen paineen
4 2z kadotessa kategoriaan 1, PLc asti

i

Komponentit 2.0, 2.1 ja 2.2 eivét sisélly kahden kédden
ohjaimen toimitukseen

Komponentit 2.0 Komponentit 2.1
Suuntaventtiili Vastusvastaventtiili sulkuventtiililla
Tuotekoodi Kuvaus Tuotekoodi Syl. liit. Putken ulko-@
EVSA7-6-FG-S-2 @ Venttiili iiman pohjalaattaa ASP330F-01-06S @ R1/8 6
EVS7-1-AO2F @ Pohjalaatta G1/4 ASP330F-01-08S @ R1/8 8
EVS7-1-AO3F @ Pohjalaatta G3/8 ASP430F-F02-06S ® G1/4 6
VFA3130-02F Venttiili G1/4, litdnnat rungossa ASP430F-F02-08S @ G1/4 8
VFA5120-03F Venttiili G3/8, litdnnat rungossa ASP530F-F03-08S @ G3/8 8
ASP530F-FO3-10S @ G3/8 10
ASP630F-F04-10S @ G1/2 10
ASP630F-F04-12S @ G1/2 12

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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O

Venttiili kahden kdden ohjaukseen
VR51

o L&hto avautuu synkronoidun kahden kaden toiminnan avulla
o Sertifioitu tyypin llIA laiteeksi (EN 574)

Liekinkestava
VR51-C06 ® pikalitin 06 0,25-1
Tarvikkeet
AN101-01 ® Adnenvaimennin

Lisavaruste

VR51B @ Kiinnike

Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi



Venttiilit

Kenttavaylasolmu pohjalaatoille

EX260

varten

* Kompakti ja tilaa sdéstava
* Kustannustehokas vaihtoehto 16 tai 32 digitaalista 1&ht6a tai venttiilikelaa

 Kotelointiluokka IP67 (D-sub-liittimella IP40)
* Nopea kayttédnotto

@ IO-Link
EX260-SPR1/3 ‘ EX260-SPR5/7 EX260-SDN1/3 EX260-SEC1/3 EX260-SPN1/3 EX260-SEN1/3
Véaylaprotokolla PROFIBUS DP DeviceNet EtherCAT PROFINET EtherNet/IP™
Konfigurointitiedostot GSD-tiedosto EDS-tiedosto XML-tiedosto GSDML-tiedosto EDS-tiedosto
Lahtéportit SPR1: 32 SPR5: 32 SDN1: 32 SEC1: 32 SPN1: 32 SENT1: 32
antopo SPR3: 16 SPR7: 16 SDN3: 16 SECS: 16 SPNB: 16 SENG: 16
. . 9,6; 19,2; 45,45; 93,75; 187,5 tai 125; 250 tai
Tiedonsiirtonopeus 500 Kbps 1,5: 3; 6 tai 12 Mbps 500 Kbps 100 Mbps 100 Mbps 10/100 Mbps
Terminointivastus Integro;:uﬁyatk\men Ei integroitu Ei integroitu Ei tarpeen Ei tarpeen Ei tarpeen
Kayttojannite 24 VDC +10 %
Kotelointiluokka P67 ‘ P40 P67 P67 P67 IP67
Kayttolampétila -10...50°C
Kosteus 35-85 % RH (ei kondensoitumista)
Vakio CE, UL (CSA)
Paino 200 g tai alle
R , Lahdon T Tiedonsiirto-
Tuotekoodi Tyyppi REREEIS Lahtolitantoja litAnta
EX260-SDN1 @ 32
DeviceNet™
EX260-SDN3 @ 16
M12
EX260-SPR1 @ 32
EX260-SPR3 @ 16
PROFIBUS DP
EX260-SPR5 ® 32
D-sub-liitin
EX260-SPR7 @ 16
EX260-SEC1 @ 32
EtherCAT
EX260-SEC3 @ 16
EX260-SMJ1 _ PNP 32
CC-Link
EX260-SMJ3 16
EX260-SPN1 ® 32
PROFINET
EX260-SPN3 @ 16 M12
EX260-SIL1 10-Link 32
EX260-SEN1 ® 32
EtherNet/IP™
EX260-SEN3 @ 16
EX260-SPL1 Ethernet 32
EX260-SPL3 POWERLINK 16

D-sub-liitin: kotelointiluokka IP40

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Liitédntapistoke - Ethernet/IP, EtherCat ja Profinet (D-koodi)
Tuotekoodi Tyyppi
EX9-ACO20EN-PSRJ @ Tiedonsiirtokaapeli, 2 m, M12 - RJ45

EX9-ACO50EN-PSRJ @ Tiedonsiirtokaapeli, 5 m, M12 - RJ45 &

EX9-AC100EN-PSRJ @ Tiedonsiirtokaapeli, 10 m, M12 - RJ45

elfeaenuay el yjnusp

PCA-1446566 @ M12 (4-nap.), uros/vapaa péaa, 5 m
2D
PCA-1446553 @ M12 (4-nap.), uros, suora pistoke f}\ &
Virransyo6ttokaapelit
Tuotekoodi Tyyppi
EX500-AP010-S ® Virransyotto, M12-liitin, 1 m, suora
EX500-AP050-S @ Virransyotto, M12-liitin, 5 m, suora
EX500-AP010-A @ Virransy6ttd, M12-liitin, 1 m, kulma
EX500-AP050-A @ Virransy6ttd, M12-liitin, 5 m, kuima

114 Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi
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Kenttavaylasolmu digitaalisilla ja analogisilla tulo-

ja lahtoliitannailla, venttiiliryhmia varten
EX600

® Enintdan 144 tuloa ja 72 lahtoda.

* Nopea kayttoonotto

¢ Ohjelmointipaate

* Sopii venttiilisarjoihin SY, JSY, SV, S0700, VQC, VSS8 ja VSR8
® Vianmaaritystoiminnot

EX600-SPR1A EX600-SDN1A EX600-SEN1 EX600-SPN1 EX600-SEC1
Véyléaprotokolla PROFIBUS DP DeviceNet EtherNet/IP™ PROFINET EtherCAT
9,6; 19,2; 45,45;

93,75; 187,5 tai

Tiedonsiirto- nopeus 500 Kbps: 1,5: 3; 6 tai 125; 250 tai 500 kbps 10 tai 100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps
12 Mbps
Konfigurointitiedostot GSD-tiedosto EDS-tiedosto EDS-tiedosto GSDML-tiedosto XLM-tiedosto
1/0-méaara 144 tuloa/72 lahtoa
Paatevastus Integroitu kytkimen kautta
Virrankulutus Maks. 80 mA Maks. 55 mA Maks. 120 mA Maks. 120 mA
Venttiilimaara Maks. 32, venttillisarjasta riippuen (VQC maks. 24)
Kotelointiluokka P67
Kosteus 35-85 % RH, ei kondensoitumista
Kayttolampdatila -10...50 °C
Vakio CE, UL (CSA)
Moduulit erottuvat varimerkintojensé
perusteella Tulo- Tuo-  Tulo- Lahts-  Tulo-/iahts-  Tulo-  Tulo-/lanto-
moduuli moduuli  moduuli moduuli moduuli moduuli moduuli

Venttiiliryhmé&

Virransyotto
¢

Pohjalaatta

Nelja M12- 8 kpl M8- 8 kpl M12- D-sub- Riviliittimet ~ Kaksi M12-
litinta litinta litinta liitin jousiliittimilla liitint&

EXB00-ryhmén kokoaminen on helppoa:

1. Maarita, mita protokollaa kaytét ja valitse oikea 5. Valitse oikea pohjalaatta asennettavaksi
kenttavaylasolmu. (Esimerkki: EX600-SPN1, Profinet) kenttavayldsolmun ja kayttdmasi venttiiliyhméan valiin.
2. Maaritd, kéytatko digitaalisia ja/tai analogisia
tulomoduuleja tai ldhtdmoduuleja (enintd8n yhdeksan (Esimerkki: EX600-ZMV2 SY-ryhméén.)
kpl). (Esimerkki: Jos haluat kytked kahdeksan 6. Valitse DIN-kiinnityskisko tarvittaessa, tai mahdolliset
tunnistinta M8-pistokkeilla, valitse EX600-DXPC.) vahvistusosat, jos ryhméaan siséltyy enemman kuin
3. Valitse paatylevy, jossa on virransyottd. Huomaa! Jos kuusi EX600-moduulia.
ryhman virrankulutus ylittdé 2 A, on valittava EX600- 7. Valitse halutessasi ohjelmointipaate asetuksia ja
ED3. valvontaa varten. (Se ei ole valttdmaton, mutta
4. Valitse virtajohto, joka sopii paatylevyn M12- tai 7/8” helpottaa vianmaaritysté ja testikayttoa.)
litantéan. 8. Valitse kenttévaylakaapeli, joka sopii valitsemaasi

protokollaan. Katso tdman luvun lopusta.

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Langaton jarjestelma

EX600-WPN (perusyksikkd)

EX600-W

EX600-WEN (perusyksikko)

EX600-WSV (etayksikko)

SMC:n oma protokolla

- -
Vaylaprotokolla Profinet EtherNet/IP (SMC encryption)
. " 100 Mbps 10 Mbps/100 Mbps
Tiedonsiirtonopeus (langaton 250 kbps) (langaton 250 kbps) Langaton 250 kbps
Konfigurointitiedostot GSDML EDS -

1280 tuloa / 1280 lahtoa
(yhdessa rekisteroityjen etéyksikoiden kanssa)
128 tuloa 128 lahtda / solmu

1/0-maara 128 tuloa/128 1&htdéa / solmu

Virrankulutus

Maks. 150 mA

Maks. 70 mA

Venttiilimaara

Maks. 32 kelaa

Kotelointiluokka

P67

Kosteus

35-85 % RH (ei kondensoitumista)

Kayttélampétila

-10... +60 °C

Vakio

CE (EMC-direktiivi/RoHS-direktiivi)

Hairiénsieto

Kayttaa 2,4 GHz:n ISM-taajuusaluetta,

taajuushyppy 5 ms valein

Virran kytkemisesta tiedonsiirron
kaynnistymiseen: Vahintéaan 250 ms
(etayksikot)

Nopea liitettavyys

Langattoman tiedonsiirron vasteaika:

Lyhyt vasteaika 5ms

Johdotuksen véheneminen

Tiedonsiirtokaapeleita ei minimoi kustannukset, tilantarpeen ja

tarvita kaapelikatkosten riskin
Runsaasti Maks. 1280 tuloa/1280 l&htda (maks.
1/O-pisteita 128 tuloa/128 1aht6a moduulia kohti)

Pitka kantama 10 m perusyksikostéa kaikkiin suuntiin

Ethen'et/IP

Tuotekoodi Tyyppi

EX600-WEN1 EtherNet/IP™-perusyksikkd
EX600-WPN1 PROFINET-perusyksikkod
EX600-WSV Etayksikko

Perusyksikkd

Etéyksikkd

116 Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi
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Venttiilit

Lisdvarusteet EX600, langallinen ja langaton

Kenttavaylasolmut

Tuotekoodi Kuvaus
EX600-SPR1A @ PROFIBUS DP
EX600-SDN1A @ DeviceNet
EX600-SEN1 ® EtherNet/IP
EXB00-SEN3 ® Ethernet/IP Dual Port
EXB00-SEC1 ® EtherCAT
EX600-SPN1 @ Profinet

Kysy IO-Link SMC:lt4.

Digitaaliset tulomoduulit

EX600-DMPF

Digitaaliset lahtdmoduulit

EX600-DXPC1 ® PNP, M8 (3-nap.) 8 tuloa

(1 tulo/pistoke), avoimen piirin toiminta

EX600-DXPD @
pistoke)

PNP, M12 (5-nap.) 16 tuloa (2 tuloa/

EX600-DXPE @

PNP, D-sub (25-nap.) 16 tuloa

EX600-DXPF @

PNP, jousiliittimet (32-nap.) 16 tuloa

EX600-AXA

Analoginen tulomoduuli

Tuotekoodi Kuvaus Tuotekoodi Kuvaus
PNP, M12 (5-nap.) 8 tuloa (2 tuloa/ 0 PNP, M12 (5-nap.) 8 1ahta
EX600-DXPB ® pistoke) SEOFHDRE O 2 13hto&/pistoke)
: EX600-DYPE ® PNP, D-sub (25-nap.) 16 lahta
BGIRHEE O PNP, M8 (3-nap.) 8 tuloa ( p.)
(1 tulo/pistoke)
EX600-DYPF @ PNP, jousilittimet (32-nap.) 16 1ahtéa

Digitaaliset tulo-/Iahtomoduulit

Tuotekoodi Kuvaus
EX600-DMPE @ PNP, I.}.sub (25-nap.) 8 tuloa,
8 lahtoa

EX600-DMPF @

PNP, jousiliittimet (32-nap.) 8 tuloa, 8 lahtoa

EX600-AMB

Analoginen tulo-/Iahtémoduuli

Tuotekoodi Kuvaus

Tuotekoodi

Kuvaus

M12 (5-nap.) 2 tuloa

EX600-AXA ® (1 tulo/pistoke)

EX600-AMB @

M12 (5-nap.) 2 tuloa, 2 lahtoa

(1 tulo/pistoke)

Analoginen lahtémoduuli

Tuotekoodi Kuvaus

M12 (5-nap.) 2 l&htoa

EXG00-AYA ® (1 1anhto/pistoke)

Analogisille moduuleille: jénnite: 0-10V, 1-5V, 0-5V, -10 ... 10 V;
virta: 0-20 mA, 4-20 mA, =20 ... 20 mA.

Paatylevyt ja virransy6tto

EX600 sopii seuraaville venttiilisarjoille:

SY3000/56000/7000 SV1000/2000/3000

S0700 VQC1000/2000/4000

Tuotekoodi Kuvaus

N Paatylevy, jossa integroitu M12 (B-koodi, 5-nap.)
[E4E0HED O virransyotto (uros) (maks. 2 A)

. Paétylevy, jossa integroitu 7/8" (5-nap.)
EX600-EDS ® virransyotto (uros) maks. 8 A)
EX600-ED5 ® Paétylevy, jossa integroitu M12 (A-koodi, 4-nap.)

virransyotto (uros) (maks. 4 A)

Liitantapistoke — Ethernet/IP, EtherCat ja Profinet

Tuotekoodi

Tyyppi

EX9-AC020EN-PSRJ @

Tiedonsiirtokaapeli, 2 m, M12 - RJ-45, D-koodi

EX9-ACO50EN-PSRJ @

Tiedonsiirtokaapeli, 5 m, M12 - RJ-45, D-koodi

EX9-AC100EN-PSRJ @

Tiedonsiirtokaapeli, 10 m, M12 - RJ-45, D-koodi

EX600-ED2

@ Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Venttiilit

M12, suora liitin

M12, kulmaliitin

Virtakaapelit - M12 (B-koodi)

7/8", suora liitin

7/8”, kulmaliitin

Virransyottokaapelit - 7/8”

Tuotekoodi

Kuvaus

Tuotekoodi

Kuvaus

PCA-1564927 ®

Virransy6tto, M12, suora liitin,
2 m kaapeli

PCA-1558810 @

Virransy6tto, 7/8”, suora liitin, 2 m kaapeli

PCA-1564930 ®

Virransy6tto, M12, suora liitin,
6 m kaapeli

PCA-1558823 @

Virransy6tto, 7/8”, suora liitin, 6 m kaapeli

PCA-1564943 @

Virransy6tto, M12, kulmaliitin, 2 m kaapeli

1521384 @

Virransy6tto, 7/8”, suora liitin iman kaapelia

PCA-1564969 @

Virransy6tto, M12, kulmaliitin, 6 m kaapeli

PCA-1558836 @

Virransy6tto, 7/8”, kulmaliitin,
2 m kaapeli

1533699 @

Virransy6ttd, M12, irtopistoke (naaras)

PCA-1558849 @

Virransy6tto, 7/8”, kulmaliitin,
6 m kaapeli

Virtakaapelit - M12 (A-koodi)

Tuotekoodi

Kuvaus

EX500-AP010-S ®

Virransyottd, M12, suora liitin,
1 m kaapeli

EX500-AP050-S @

Virransyottd, M12, suora liitin,
5 m kaapeli

EX500-AP010-A ®

Virransy6ttd, M12, kulmaliitin, 1 m kaapeli

EX500-AP050-A @

Virransy6ttd, M12, kulmaliitin, 5 m kaapeli

o
')
)

-

7/8", suora liitin iman kaapelia

EX600-HT1A EX600-ZMV1 EX600-ZMV2

Ohjelmointipaate — asetuksia ja valvontaa varten Tarvikkeet

Tuotekoodi Kuvaus Tuotekoodi Kuvaus

EX600-HT1A @ lIman kaapelia Pohjalaatta asennettavaksi kenttavayldsolmun ja

EXEUT-Z O venttiliryhman valin. SV- ja VQC-venttiiille.
Erillinen kasipaatteen kaapeli EX600-ZMV2 @ Pohjg\gatta §seqﬂ§ttavaksi ke‘htt_évéylaso\mun ja
venttiiliryhman valiin. SY-venttiileille.
Tuotekoodi Kuvaus

EX600-AC010-1 ®

Késipaatteen kaapeli, 1 metria

EX600-ZMA2 @

DIN-kiskokiinnike paatylevylle

EX600-AC030-1 @

Kasipaatteen kaapeli, 3 metria

EX600-ZMA3

DIN-kiskokiinnike paatylevylle. SY-venttiileille.

EX600-ZMB1 @

Vahvistusosa ruuvikiinnitysté varten, jos moduuleja
on enemmén kuin 6

EX600-ZMB2 @

Vahvistusosa DIN-kiskokiinnitysta varten, jos
moduuleja on enemman kuin 6

EX600-ZMA

Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi
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Hajautettu kenttavaylajarjestelma L

EX500 2

g

)

Vaylasovittimen tyyppi EX500-GEN2 EX500-GPN2 =

Kenttavayla EtherNet/IP PROFINET 10 g

]

Tuloliitantoja ja venttiileja 128 128 =
Tiedonsiirtonopeus 10/100 Mbps 100 Mbps

Konfigurointitiedostot

EDS-tiedosto

GSDML-tiedosto

DLR MRP
Toiminta QuickConnect TM Fast Start Up
Web server Web server
Kayttéjannite 24 VDC (+10 % -5 %)
Kotelointiluokka IP65 P65
Kayttolampétila ~ -10 ... 50 °C -10... 50 °C

Standardit

CE, UL (CSA), RoHS

CE, UL (CSA), RoHS

* Hajautettu jarjestelmé jopa 8 venttiiliryhmalle ja 8 tulomoduulille

* 128 tulo- ja lahtoliitantaa
 Sisddnrakennettu verkkopalvelin

Vaylasovitin

Tuotekoodi Tyyppi
EX500-GEN2 Ethernet/IP
EX500-GPN2 Profinet

Tulomoduuli

Tuotekoodi Tulolitantsja Tyyppi Jannite Liitanta
EX500-DXPA M8
16 PNP 24 VDC

EX500-DXPB M12
Modulaarinen venttiiliryhma
Tuotekoodi Tulolitantsjé/venttiileja
EX500-S103 16/32 (vaihto integroidulla kytkimelld)

Tulomoduuli Venttiiliryhma Venttiiliryhméa Tulomoduuli

p -k

Venttiiliryhma

Venttiliryhméa
7

Tulomoduuli

Tulomoduuli

Tulomoduuli

enttiiliryhma

Vaylasovitin

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin iiman ennakkoilmoitusta. 119
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Virtakaapeli - 7/8” - Ethernet/IP Gateway (4-nap.)

Tuotekoodi

Tyyppi

PCA-1415999

2 m, suora liitin

PCA-1415996

6 m, suora liitin

PCA-1416000

2 m, kulmaliitin

PCA-1415997

6 m, kulmaliitin

Virtakaapeli - 7/8” - Profinet Gateway (5-nap.)

Tuotekoodi

Tyyppi

PCA-1558810 @

2 m, suora liitin

PCA-1558823 @

6 m, suora liitin

PCA-1558836 @

2 m, kulmaliitin

PCA-1558849

6 m, kulmaliitin

Liitantapistoke — Ethernet/IP ja Profinet (D-koodi)

Tuotekoodi

Tyyppi

EX9-ACO20EN-PSRJ ®

Tiedonsiirtokaapeli, 2 m, M12 - RJ-45

EX9-ACO50EN-PSRJ @

Tiedonsiirtokaapeli, 5 m, M12 - RJ-45

EX9-AC100EN-PSRJ ®

Tiedonsiirtokaapeli, 10 m, M12 - RJ-45

Kaapeli I/0-silmukoihin (A-koodi, vaylasovitin-venttiiliryhma-tulomoduuli)

Tuotekoodi

Tyyppi

EX500-AC003-SSPS @

Kaapeli, M12 EX500:lle, 0,3 m, suora

EX500-AC005-SSPS ®

Kaapeli, M12 EX500:lle, 0,5 m, suora

EX500-AC010-SSPS @

Kaapeli, M12 EX500:lle, 1 m, suora

EX500-AC030-SSPS ®

Kaapeli, M12 EX500:lle, 3 m, suora

EX500-AC050-SSPS ®

Kaapeli, M12 EX500:lle, 5 m, suora

EX500-AC003-SAPA @

Kaapeli, M12 EX500:lle, 0,3 m, kulma

EX500-AC005-SAPA @

Kaapeli, M12 EX500:lle, 0,5 m, kulma

EX500-AC010-SAPA @

Kaapeli, M12 EX500:lle, 1 m, kuima

EX500-ACO30-SAPA ®

Kaapeli, M12 EX500:lle, 3 m, kuima

EX500-AC050-SAPA ®

Kaapeli, M12 EX500:lle, 5 m, kulma

Y-kappale venttiiliryhman erilliseen virransy6tt66n (A-koodi)

Tuotekoodi

EX500-ACY01-S

Kaapeli erilliseen virransy6ttoon

Tuotekoodi

Tyyppi

EX500-AP010-S ®

Virransy6ttokaapeli EX500:lle, 1 m, suora

EX500-AP050-S @

Virransyé6ttokaapeli EX500:lle, 5 m, suora

EX500-AP010-A ®

Virransy6ttokaapeli EX500:lle, 1 m, kulma

EX500-AP050-A @

Virransy6ttokaapeli EX500:lle, 5 m, kulma

Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi
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Pistokkeet
PLC F%m@,.@g
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PROFIBUS-kaapelit (B-koodi)

Tuotekoodi Kuvaus
1507311 @ M12, naaras, suora pistoke, 10 m
1518070 ® M12, naaras, suora pistoke, 5 m
1507269 @ M12, uros, suora pistoke, 10 m
1518038 @ M12, uros, suora pistoke, 5 m
1518122 @ M12, uros/naaras, suora pistoke, 1 m
1507353 @ M12, uros/naaras, suora pistoke, 0,5 m
1440672 ® T-kappale

1607764 ® M12, uros, suora pistoke

1507777 ® M12, naaras, suora pistoke

15633699 @ M12, naaras, suora pistoke, muovia
1507803 ® M12, uros, paatevastus
VB2/FSW/FKW/FSW45 @ Y-kappale

/4

varten

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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EX600 series

Liitédntapistoke - Ethernet/IP, EtherCat ja Profinet (D-koodi)
Tuotekoodi Tyyppi
EX9-AC020EN-PSRJ Tiedonsiirtokaapeli, 2 m, M12 - RJ45

EX9-ACO50EN-PSRJ Tiedonsiirtokaapeli, 5 m, M12 - RJ45

EX9-AC100EN-PSRJ Tiedonsiirtokaapeli, 10 m, M12 - RJ45

PCA-1446566 M12 (4-nap.), uros/vapaa péé, 5 m

PCA-1446553 M12 (4-nap.), uros, suora pistoke

122 Enemmaén tuotevaihtoehtoja ja lisatietoja I0ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smec.fi
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Jatkokaapelit ja pistokkeet tunnistimille ja signaalikaapeleille (A-koodi)

Tuotekoodi

Kuvaus

1683002 @

Jatkokaapeli, M12 (4-nap.),
naaras/vapaa pag, 10 m

1668124 ®

Jatkokaapeli, M12 (4-nap.),
naaras/vapaa paa, 5 m

1694075 @

Jatkokaapeli, M12 (4-nap.),
uros/naaras, 5 m

1668386 ®

Jatkokaapeli, M12 (4-nap.),
uros/naaras, 3 m

1699850 @

Jatkokaapeli, M12 (4-nap.),
uros/naaras, 1 m

1681596 @

5-nap. uros/naaras, 0,6 m

1681583 @

Jatkokaapeli, M12 (5-nap.),
uros/naaras, 0,3 m

1694101 ®

Jatkokaapeli, M8 (3-nap.),
naaras/vapaa pag, 10 m

1669628 ®

Jatkokaapeli, M8 (3-nap.),
naaras/vapaa paa, 5 m

1504822 @

Jatkokaapeli, M8 (3-nap.),
naaras/vapaa pas, 2 m

1693584 @

Jatkokaapeli, M8 (3-nap.),
uros/vapaa paa, 10 m

1681680 ®

Jatkokaapeli, M8 (3-nap.),
uros/vapaa pag, 5 m

1693319 @

Jatkokaapeli, M8 (3-nap.),
uros/naaras, 5 m

1681936 ®

Jatkokaapeli, M8 (3-nap.),
uros/naaras, 3 m

DeviceNet/CANopen-kaapelit

Tuotekoodi | Kuvaus

1507492 ® | M12 (A-koodi), naaras, suora pistoke, 10 m
1518229 ® | M12 (A-koodi), naaras, suora pistoke, 5 m
1507447 @ | M12 (A-koodi), uros, suora pistoke, 10 m
1518180 ® | M12 (A-koodi), uros, suora pistoke, 5 m
1507531 ® | M12, uros/naaras, suora pistoke, 0,5 m

® Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Tuotekoodi Kuvaus
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1693089 ® éeli-g?:)pe.etéré)snMWZ naaras M8, 1,5 m
tovioss e |2 4 s o st
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1441040 ® M8 (3-nap.), naaras, suora pistoke
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toorcor o |12 ran) s e
1663116 ® gﬂﬁa(%ig?g)k)é ruuviliitanta, uros,
1501252 @ M8 (3-nap.), uros, suora pistoke
15623968 @ Y-kappale, M12x3

1523984 @ Y-kappale, M8x2, M12x1
Tuotekoodi Kuvaus

1508352 @ M12 (A-koodi), uros, suora pistoke
1508365 ® M12 (A-koodli), naaras, suora pistoke
1507816 ® M12 (A-koodi), uros, paatevastus
1541186 ® T-kappale

VAP Y-kappale

FKM-FSM57 @
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SMC Corporation
Akihabara UDX 15F, 4-14-1

Expertise — Passion — Automation

Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN

Phone: 03-5207-8249
Fax: 03-5298-5362

Austria +43 (0)2262622800 www.smc.at

Belgium +32 (033551464  www.smcpneumatics.be

Bulgaria +359 (0)2807670 www.sme.bg

Croatia +385 (013707288 www.smc.hr

Czech Republic +420 541424611 WWW.SMC.CZ

Denmark +45 70252900 www.smcdk.com

Estonia +372 6510370 www.smcpneumatics.ee

Finland +3582075135613  www.smc.fi

France +33(0)164761000  www.smc-france.fr

Germany +49 (0)61034020 www.sme.de

Greece +302102717265  www.smchellas.gr

Hungary +36 23513000 www.smc.hu

Ireland +353(0)14039000  www.smcpneumatics.ie

Italy +39 0292711 www.smcitalia.it

Latvia +37167817700 www.smelv.v
CAT.FI26A osa 01

office@smc.at
info@smcpneumatics.be
office@sme.bg
office@sme.hr
office@smc.cz
smc@smedk.com
smc@smcpneumatics.ee
smcfi@smcfi
info@smc-france.fr
info@smc.de
sales@smchellas.gr
office@smce.hu
sales@smcpneumatics.ie
mailoox@smitalia.it
info@smelv.lv

SMC Automation Oy
Tiistinniityntie 4 (PL 72)
02231 ESPOO, Flnland
+358 20 7513 513
tilaukset@smc.fi

www.smc.fi
Lituania +3705 2308118
Netherlands +31 (0)205318888
Norway +47 67129020
Poland +48 222119600
Portugal +351 226166570
Romania  +40 213205111
Russia +7 8127185445
Slovakia +421 (0413213212
Slovenia +386 (0)73885412
Spain +34 902184100
Sweden  +46 (0)86031200
Switzerland +41 (0)523963131
Turkey +90 212 489 0 440
UK

www.smit.lt
www.smcpneumatics.nl
WWW.SMC-Norge.no
www.sme.pl
WWW.SMC.EU
www.smcromania.ro
www.smc-pneumatik.ru
www.sme.sk
WWW.SMC.Si
WWW.SMC.EU
WWW.SMC.NU
www.smc.ch
www.smcpnomatik.com.tr

info@smolt.lt
info@smcpneumatics.nl
post@smc-norge.no
office@sme.pl
postpt@smc.smees.es
smcromania@smcromania.ro
info@smc-pneumatik.ru
office@smc.sk
office@smc.si
post@smc.smces.es
post@smc.nu
info@smc.ch
info@smcpnomatik.com.tr

+44(0)845 121 5122 www.smcpneumatics.co.uk  sales@smcepneumatics.co.uk

Oikeus virheisiin ja teknisiin muutoksiin pidatetaan.
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