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LAPINAKYVA KUPIN SUOJUS
® Helppo valvoa, turvallinen

=

HELPOSTI VAIHDETTAVA SUODATIN

* Sé8staa aikaa

Modulaariset ilmankasittely-yksikot
AC

MONIEN VAIHTOEHTOJEN MODULAARINEN SARJA
e Tilaa valmiita yksikoita tai kokoa itse
* Nopea ja helppo asentaa
e Liitdnnat M5 - 1”

VAIHTOEHTOJA KONEEN TURVALLISUUDEN TAKAAMISEEN
® |_ukittava manuaalinen ilmanpoistoventtiili
* Modulaarinen pehmeakaynnistysventtiili hitaaseen paineistukseen
* Kahdennetut varoventtiilit iimanpoistoon, suojaus uudelleenkaynnistysté vastaan

PAINEMITTARIVAIHTOEHDOT
* Integroitu / erillinen / digitaalinen painekytkin

TURVALLINEN PAINEEN ASETUS
* Sormiruuvi ja lukittava nuppi merkkirenkaalla

./SLmiruuvi l"iSranssi

Lukittu Saato

@ Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Modulaaristen ilmankasittely-yksikéiden

vakioyhdistelmat
AC
Véliaine Paineilma

Maks. tyopaine 1,0 MPa (10 bar)

0,05-0,85 MPa (0,5-8,5 bar)

Paineen saatbalue

Jannite 24V DC (muita kysyttédessa)

Sahkoliitanta DIN-liitin EN-175301-803C (aiemmin DIN 43650C)

Kotelointiluokka IP65

Vakioyhdistelma

Vakioyhdistelma pehmeakaynnistyksella

Tuotekoodi Liitanta Sarja Tuotekoodi Liitant& Sarja
AC20-FO2CE-XFIO6 ® G1/4" 20 AC20-FO2CE-XFIO7 ® G1/4" 20
AC30-FO3DE-XFIO6 @ G3/8" 30 AC30-FO3DE-XFIO7 ® G3/8" 30
AC40-FOADE-XFIO6 ® G1/2" 40 AC40-FO4ADE-XFIO7 ® G1/2" 40
AC40-FOBDE-XFIO6 ® G3/4" 40-06 AC60-F10DE-XFIO7 ® G1" 60
ACE0-F10DE-XFIO6 ® G1” 60 Pehmokaynnistys vakiokokoonpanossa sulkuventtiili (VHS),

Vakioyhdistelmassa sulkuventtiili (VHS) ja suodatinsaadin (AW),

suodatinséadin (AW) ja pehmeékaynnistysventtiili (AV), automaattinen
tyhjennys ja integroitu painemittari.

automaattinen tyhjennys ja integroitu painemittari.

Turvaventtiiliyhdistelma pehmeakaynnistyksella

Turvaventtiiliyhdistelma

Tuotekoodi Liitanta Sarja Tuotekoodi Liitanta Sarja
AC30-FO3DE-XFIO3 ® G3/8" 30 ACB30-FO3DE-XFI04 G3/8" 30
AC40-FO4DE-XFIO3 ® G1/2" 40 AC40-FO4DE-XFI04 G1/2" 40

Yhdistelmassé sulkuventtiili (VHS) ja suodatinsaadin (AW)
automaattisella tyhjennyksellé ja integroidulla painemittarilla.
Kahdennettu turvatyhjennysventtiili pehmeéakaynnistyksella

(ISO 13849-1%).

Yhdistelmassa sulkuventtiili (VHS) ja suodatinsaadin (AW)
automaattisella tyhjennyksella ja integroidulla painemittarilla.
Kahdennettu turvatyhjennysventtiili (SO 13849-1%).

*ISO 13849-1 tuotteet on suunniteltu Category 3 ja 4 turvajarjestelmiin soveltuviksi

Turvaventtiiliyhdistelma
pehmeakaynnistyksella

Vakioyhdistelma
pehmeakaynnistyksella

Turvaventtiiliyhdistelma

Enemman tuotevaihtoehtoja ja lisétietoja I6ydat sahkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi
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limansuodatin
AF

Véliaine Paineilma

C

i

9
H

Maks. tyopaine 1,0 MPa (10 bar)

{

Manuaalinen tyhjennys; 0 MPa (0 bar)

A » l . PR
nj ‘ Min. tydpaine A omaattinen tyhjennys; 0,1 MPa (1 bar)
‘j Kayttolampétila -5 ... 60 °C (jaata ei saa muodostua)
‘\ \ :i © Suodatinelementti tulee ulos kupin mukana, miké nopeuttaa ja helpottaa huoltoa
’ * Lapinakyva kuppi mahdollistaa silméamaaraisen tarkkailun
* Kevyt
Manuaalinen tyhjennys Automaattinen tyhjennys
. Kupin [Suoda- . Kupin 5 Suoda-
Tuotekoodi | 8AMA | anes | tavuus ftusaste| Pirrosmerkki | | Tuotekood vitaamal, jyanes tiavuus | VIS | usaste | Pirrosmerkki
[NL/min] P [NL/min] 5 tapa
fom? | [pm] lem? [pm]
AF10-M5-A @ 200 M5 2,5 AF10-M5C-A ® 200 M5 2,5
AF20-FO1-D ® G1/8 AF20-FO1C-D ® G1/8 Normaalist
1500 8 1500 8 suljettu
AF20-FO2-D ® G1/4 ; B AF20-FO2C-D ® G1/4
AF30-FO3-D ®| 3150 G3/8 25 5 AF30-FO3D-D ®| 3150 | G3/8 25 s 1 2
AF40-FO4-D @ 5200 G1/2 AF40-FO4D-D ®| 5200 | G1/2
Li 45 Normaalisti Li
AF40-FO6-D ®| 6 000 G3/4 15 AF40-FO6D-D ®| 6000 | G3/4 avoin
AF50-FO6-D ®| 11000 | G3/4 AF50-FO6D-D @®| 11000 | G3/4 45
AF60-F10-D @| 13 000 G1 AF60-F10D-D ®| 13 000 G1 45
Automaattinen tyhjennys
Paine-eroilmaisin ilmaisee suodattimen vaihtotarpeen
Tuotekood Vitaama || jyanporo | KUPIN tlavUUS - TYRIeNYS- | oo
[NL/min] [em?] tapa
AF10-M5C-A-X2141 200 M5 2,5
AF20-FO1C-D-X2141 G1/8 Normaalist
1500 8 suljettu
AF20-F02C-D-X2141 @ G1/4
AF30-FO3D-D-X2141 @ 3150 G3/8 25 1 2
AF40-FO4D-D-X2141 @ 5200 G1/2 5
AF40-FOBD-D-X2141 6000 Ga/4 Nomaal L
AF50-FO6D-A-X2141 @ 11 000 G3/4 45
AF60-F10D-A-X2141 @ 13 000 G1 45
limaisu alkaa 0,05 MPa (0,5 bar) kohdalla ja nayttaa taytta arvoa 0,1 MPa (1,0 bar) kohdalla
Tarvikkeet
Tyyppi Sarja 10 Sarja 20 Sarja 30 Sarja 40-F04 Sarja 40-F06 Sarja 50 Sarja 60
Suodatinelementti | AF10P-060S @ | AF20P-060S @ | AF30P-060S ® | AF40P-060S @ | AF40P-060S @ | AF50P-060S ® | AFBOP-060S @
Kinnityskorvake o AF24P;O7OAS AFS4P;O?OAS AF44P;O7OAS AF44P;07OAS AF54P-070AS ®
Kuppi manuaaliseen tyhjennykseen
Tyyopi Sarja 10 Sajazo | S1a20 Sara30 | Sarja40-FO4 | Sarja 40-FOB ‘ Sarja 50 ‘ Sarja 60
sis. suojuksen
Polykarbonaatti C1SF-A @ C2SF-D @ C2SF-C-D ® C3SF-D @ C4SF-D @ C4SF-D @
Nylon C1SF-6-A ® | C2SF-6-A ® | C2SF-6C-A @ | C3SF-6-A @ C4SF-6-A @
Metalli C1SF-2-A ® | C2SF-2-A @ - C3SF-2-A @ C4SF-2-A @
Kuppi automaattiseen tyhjennykseen
. . . Sarja 20 sis. . Sarja 40-FO4 | Sarja 40-F06 . .
Tyyppi Sarja 10 (NC) | Sarja 20 (NC) suslieEn (NG Sarja 30 (NO) (NO) (NO) Sarja 50 (NO) | Sarja 60 (NO)
Polykarbonaatti AD17-A ® AD27-D ® AD27-C-D ® AD38-D ® AD48-D ® AD48-D ®
Nylon AD17-6-A ® | AD27-6-A ® | AD27-6C-A ® | AD38-6-A @ AD48-6-A ®
Metalli AD17-2-A ® | AD27-2-A ® B AD38-2-A ® AD48-2-A ®

@ Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Mikrosuodatin

AFM, AFD

Véliaine

Paineilma

Maks. tyopaine

1,0 MPa (10 bar)

Min. tyépaine

Manuaalinen tyhjennys; 0 MPa (0 bar)
Automaattinen tyhjennys; 0,1 MPa (1 bar)

Kayttélampétila

-5 ... 60 °C (j44ta ei saa muodostua)

Mikro- ja submikrosuodatin manuaalisella tyhjennyksella

¢ Kuppiin kiinnitetty suodatinelementti helpottaa huoltoa

o Lapinakyva kuppi mahdollistaa silmamaaraisen tarkkailun
o Kevyt
¢ Poistaa iimasta 6ljysumua

Tuotekoodi Vlrtaama Liitantakoko SunaivsEsie Oliynerotus [%] Piirrosmerkki
INL/min] [um]
AFM20-FO1-D ® G1/8
200
AFM20-FO2-D ® G1/4
AFM30-FO3-D @ 450 G3/8 0,3 99,9
AFM40-F04-D ® G1/2
1100
AFM40-F06-D ® G3/4
AFD20-FO1-D ® 120 G1/8
AFD20-F02-D ® G1/4
AFD30-FO3-D @ 240 G3/8 0,01 99,99
AFD40-F04-D ® G1/2
600
AFD40-F06-D ® G3/4
Virtaamatiedot 0,7 Mpa tulopaineella ja 0,01 Mpa painehaviolla.
Mikro- ja submikrosuodatin automaattisella tyhjennyksella
Ueilffs (N, Virtaama Suodatusaste “
Tuotekoodi avoin (NO) tai norm. ) Liitantakoko Oljynerotus [%] Piirrosmerkki
) [NL/min] [um]
suljettu (NC)
AFM20-FO1C-D ® G1/8
NC 200
AFM20-F02C-D ® G1/4
AFM30-FO3D-D @ 450 G3/8 0,3 99,9
AFM40-FO4D-D @ NO 1100 G1/2
AFM40-FO6D-D ® G3/4
AFD20-FO1C-D ® G1/8 Y%
NC 120 v
AFD20-FO2C-D ® G1/4
AFD30-FO3D-D @ 240 G3/8 0,01 99,99
AFD40-FO4D-D @ NO 600 G1/2
AFD40-FO6D-D @ G3/4
Tarvikkeet
Tyyppi Sarja 20 Sarja 30 Sarja 40-F04 Sarja 40-F06
Suodatinelementti AFM AFM20P-060AS ® AFM30P-060AS @ AFM40P-060AS ® | AFM40P-060AS @
Suodatinelementti AFD AFD20P-060AS ® AFD30P-060AS ® AFD40P-060AS @ AFD40P-060AS @
Kiinnike AF24P-070AS @ AF34P-070AS @ AF44P-070AS ® AF42P-070AS @
Kuppi manuaaliseen tyhjennykseen
Tyyppi Sarja 20 Sarja 20 sis. suojuksen Sarja 30 Sarja 40-F04 Sarja 40-FO6
Polykarbonaatti C2SF-D ® CosF-C-D @ C3SF-D @ C4SF-D @ C4SF-D @
Nylon C2SF-6-A ® C2SF-6C-A ® C3SF-6-A @ C4SF-6-A @
Metalli C2SF-2-A ® - C3SF-2-A @ C4SF-2-A @
Kuppi automaattiseen tyhjennykseen
Tyyppi Saja20(No) | SNa20sis suojksen | gon 56 o) Sarja 40-F04 (NO) | Sarja 40-F06 (NO)
Polykarbonaatti AD27-D ® AD27-C-D ® AD38-D ® AD48-D ® AD48-D @
Nylon AD27-6-A ® AD27-6C-A ® AD38-6-A ® AD48-6-A ®
Metalli AD27-2-A ® - AD38-2-A ® AD48-2-A ®

Enemman tuotevaihtoehtoja ja lisétietoja I6ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi
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Paineensaadin
AR
Viliaine Paineilma
Vaadittu suodatusaste 5pm
Maks. tyopaine 1,0 MPa (10 bar)
Kayttolampotila -5 ... 60 °C (ja&té ei saa muodostua)
Painemittarin liitanta AR10: 1/16”  Muut: G1/8”
Paineen saéatdalue Tiedot alla
¢ Otsonia kestava kalvo (HNBR)
* Virtaus- ja painekompensoitu rakenne
Paineenséaadin ilman painemittaria (tilattava erikseen) Paineensaadin integroidulla painemittarilla %’
- - s
. U Paineen . . T Paineen 5 D
Tuotekoodi Liitdntakoko saatdalue [MPa] Symboli Tuotekoodi Liitantakoko sadtoalue [MPa] Symboli §
i H 4 c
ARIO-M5-A ® M5 82)57%7 AR20-FO1E-D ® G1/8 g
(0,5-7 ban) AR20-FO2E-D @ G1/4 =
AR20-FO1-D ® G/8 AR30-FO3E-D ® Ga/8 £
AR20-F02-D ® G1/4 ARAO-FOIED ® G172 0,05-0,85 I
(0,5-8,5 bar)
ARS0-FO3-D ® Gs/8 005085 AR40-FOBE-D ® Ga/4
AR40-F04-D ® G1/2 (0.5-8.5 bar) , )2 AR50-FOBE-D ® G3/4
AR40-F06-D ® G3/4 - AR60-F10E-D ® G1 !
1 1
FREGRIED O G/ AR20-FOIE-1-D ® G1/8 k-
ARETFIED O Sl = AR20-FO2E-1-D ® G1/4
AR10-M5-1-A® M5 ARGO-FO3E-1-D ® Ga/s (0,02-0,2
0,2-2 bar)
ARETROTiHD O G1/8 AR40-FO4E-1-D ® G1/2
AR20:F02:1°D ® G4 0,02-0,2 AR40-FOBE-1-D ® G3/4
AR30-F03-1-D @ G3/8 (0.2-2 bar) Ei sisélla paneelimutteria
AR40-F04-1-D @ G1/2
AR40-F06-1-D ® G3/4
Ei sisélld paneelimutteria
Takaisinvirtaava sadadin ilman painemittaria (til. erikseen) Takaisinvirtaava paineensdadin painemittarilla
) e Paineen ) ) P Paineen )
Tuotekoodi Liitantakoko saatdalue [MPa] Symboli Tuotekoodi Liitantakoko saatdalue MPa] Symboli
AR20K-FO1-D ® G1/8 AR20K-FO1E-D ® G1/8
AR20K-F02-D ® G1/4 AR20K-FO2E-D ® G1/4
AR30K-F02-D ® G1/4 ARBOK-FO2E-D ® G1/4 N
AR30K-FO3-D ® G3/8 0,05-0,85 AR30K-FO3E-D ® G3/8 0,05-0,85 !
AR40K-F04-D ® G1/2 (0,5-8,5 bar) AR40K-FO4E-D ® G1/2 (0,5-8,5 bar) H
O
AR40K-F06-D ® G3/4 AR40K-FOGE-D @ G3/4
ARS0K-F06-D ® G3/4 ARS50K-FOBE-D ® G3/4
AR60K-F10-D ® G1 ARB0K-F10E-D ® G1
Ei sisélld paneelimutteria Ei sisélla paneelimutteria
Paneelimutteri
Sarja 10 Sarja 20 Sarja 30 Sarja 40 Sarja 50 Sarja 60
AR12P-260S @ AR23P-260S ® AR33P-260S @ AR43P-260S @ Kysy SMC:lta
Kiinnityskorvake (sis. paneelimutterin asennusta varten)
Sarja 10 Sarja 20 Sarja 30 Sarja 40 Sarja 50 Sarja 60
AR12P-270AS @ AR23P-270AS @ AR33P-270AS @ AR43P-270AS @ AR54P-270AS @

Erillinen painemittari 0-1 MPa (0-10 bar)

Sarja 10 Sarja 20-40 Sarja 50-60

G27-10-R1 @ G36-10-01-L @ G46-10-01-L ®

Katso muut painemittarit tdman luvun erillisesta kappaleesta.

@ Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 267
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Tarkkuuspaineensaadin
ARP

Viliaine Paineiima

Vaadittu suodatusaste 5pm

Maks. tydpaine 0,7 MPa (7 bar)

Kayttolampotila -5 ... 60 °C (ja&ta ei saa muodostua)

Painemittarin liitanta ARP20-30: G1/8” ARP40: G1/4”

0,005-0,4 MPa (0,05-4 bar)

Paineen sadtdalue Muut painealueet: kysy SMC:lté

Vuotovirtaus 0,8 I/min @ 0,3 MPa (3 bar)

Herkkyys + 0,2 % koko saatdalueesta

o
g. o Erittain tarkka
o  Pieni vuotovirtaus
3
2 Iiman painemittaria (tilattava erikseen) Painemittarilla
g’ﬁ Tuotekoodi Liitantakoko Tuotekoodi Liitantakoko
)
g:' ARP20-FO1 ® G1/8 ARP20-FO1E ® G1/8
< ARP20-FO2 ® G1/4 ARP20-FO2E @ G1/4
ARP30-F03 ® G3/8 ARP30-FO3E @ G3/8
ARP40-FO4 ® G1/2 ARP40-FO4E @ G1/2
Tarvikkeet
Tyyppi Sarja 20 Sarja 30 Sarja 40
Paneelimutteri AR20P-260S ® AR30P-260S @ AR40P-260S ®
Kiinnityskorvake AR20P-270AS @ AR30P-270AS @ AR40P-270AS @
Painemittari G36-4-01-L ® G36-4-01-L @ G46-4-02-L @
Sumuvoitelulaite
AL

Valiaine Paineiima

Vaadittu suodatusaste 5pum

Maks. tyopaine 1,0 MPa (10 bar)

Kayttolampétila -5 ... 60 °C (ja&ta ei saa muodostua)

o L&pinakyva kuppi mahdollistaa silmémaaraisen tarkkailun
* Saadettava oliymaara

Manuaalinen tyhjennys

Tuotekood Litantakoko | KUPTLIGIUS | Suostotey | Symbol

AL10-M5-A @ M5 7

AL20-FO1-D ® G1/8 o5

AL20-FO2-D ® G1/4

AL30-FO2-D ® G1/4 .

AL30-FO3-D ® G3/8 Luokan 1 : :

AL40-FO3-D @ G3/8 sumuvoiteludliy

AL40-FO4-D ® G1/2 1Sovas2

AL40-FO6-D ® G3/4 a5

AL50-F06-D ® G3/4

AL50-F10-D ® G1

AL60-F10-D ® G1

Tarvikkeet

Tyyppi Sarja 10 Sarja 20 Sarja 30 Sarja 40 Sarja 40-F06 Sarja 50 Sarja 60
Kiinnityskorvake — AF24P-070AS @ | AF34P-070AS @ | AF44P-070AS @ | AF42P-070AS @ AF54P-070AS @
Kuppi, polykarbonaattia CiSL-D @ C2sL-D @ C3sSL-D @ C4SL-D @ C4SL-D @

Muita kuppimateriaaleja saatavana pyydettédessa

268 Enemman tuotevaihtoehtoja ja lisétietoja I6ydat sahkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi
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liman painemittaria (tilattava erikseen)

Malli manuaalisella tyhjennykselld

Suodatinsaadin

AW

Viliaine

Paineilma

Vaadittu suodatusaste

5 pm (suodatinsaatimen ulostulosta)

Maks. tyépaine

1,0 MPa (10 bar)

Kayttolampétila

-5 ... 60 °C (ja&ta ei saa muodostua)

Painemittarin liitdnta

AW10: 1/16” AW20-60: G1/8”

Paineen saatbalue

Tiedot alla

¢ Otsonia kestéva kalvo (HNBR)
e Virtaus- ja painekompensoitu rakenne

Integroidulla painemittarilla
Malli manuaalisella tyhjennyksella

Vitaama | Litanta- | _aneen Virtaama |  Liitanta- FElCE
Tuotekoodi ) saatdalue Symboli Tuotekoodi . saatdalue Symboli
[NL/min] koko [NL/min] koko
[MPa] [MPa]
AW10-M5-A ® 110 M5 005-0,7 AW20-FO1E-D @ G1/8
(0,5-7 bar) 500
AW20-FO1-D ® 500 G1/8 AW20-FO2E-D @ G1/4
AW20-FO2-D ® G1/4 % AW30-FO2E-D @ G1/4
L 1300 0,05-0,85
AWS30-FO2-D ® G1/4 = AW30-FO3E-D @ G3/8
1300 (0,5-8,5 bar) !
AW30-F03-D ® G3/8 0,05-0,85 o AW40-FO4E-D @ 1800 G1/2
AW40-F04-D ® 1800 G1/2 (0,5-8,5 bar) AW40-FOGE-D ® 2400 G3/4
AW40-FO6-D ® 2400 G3/4 AWB0-FOBE-D ® 2 600 G3/4
AWB0-FO6-D ® 7600 G3/4 AW60-F10E-D @ G1
AWG0-F10-D ® G1
liman painemittaria Takaisinvirtaustoiminnolla ja integroidulla painemittarilla
Malli manuaalisella tyhjennyksella Malli manuaalisella tyhjennyksella
Vitaama | Litanta- | _Daneen Vitgama | s | Paineen
Tuotekoodi saatoalue Symboli Tuotekoodi [NL/ saatoalue Symboli
[NL/min] koko ) koko
[MPa] min) [MPa]
AW20K-FO1-D ® 500 G1/8 AW20K-FO1E-D @ 500 G1/8
AW20K-FO2-D ® G1/4 AW20K-FO2E-D ® G1/4
AWS0K-FO2-D ® G1/4 AWS0K-FO2E-D ® G1/4
1300 1300
AWS30K-FO3-D @ G3/8 0,05-0,85 AWBO0K-FO3E-D ® G3/8 0,05-0,85
AWA40K-F04-D @ 1800 G1/2 (0,5-8,5 bar) AW40K-FO4E-D ® 1800 G1/2 (0,5-8,5 bar)
AW40K-F06-D ® 2400 G3/4 AW40K-FOBE-D ® 2400 G3/4
AWB0K-F06-D ® G3/4 AWB0K-FOBE-D @ G3/4
7 600 7 600
AWB0K-F10-D @ G1 AWGB0K-F10E-D ® G1
liman painemittaria (tilattava erikseen) Integroidulla painemittarilla
Malli automaattisella tyhjennyksella Malli automaattisella tyhjennyksella
Thiennys-| | Lianta. | S220etEvS Tyhjennys- | 88" jtany- | Saadettava
[Tuotekoodi ynjenny painealue | Symboli | [Tuotekoodi yhenny: ma [NL/| painealue Symboli
tapa [NL/ | koko tapa b koko
) [MPa] min] [MPa]
min]
AW20-FO1C-D ® [Normaalisti 00 G1/8 AW20-FO1CE-D ® | Normaalisti | 500 | G1/8
AW20-F02C-D @ | sulettu G1/4 AW20-FO2CE-D @ | suliettu G1/4
AWS30-FO2D-D @ 1300 G1/4 AW30-FO2DE-D ® 13800 | G1/4
AW30-FO3D-D ® Ga/g | 0.05-0.85 AW30-FO3DE-D ® Ga/g | 0.05-0.85
(0,5-8,5 (0,5-8,5 h
AW40-FO4D-D ® |Normaalisti| 1800 | G1/2 bar) ] AWA40-FO4DE-D ® | Normaalisti | 1800 | G1/2 bar) Leend
AW40-FO6D-D @ avoin 2400 | G3/4 AW40-FOBDE-D @ avoin 2400 | G3/4
AWG0-FO6D-D @ 2600 G3/4 AW60-FOBDE-D @ 7600 | G3/4
AWG60-F10D-D @ G1 AW60-F10DE-D ® G1

@ Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Paineilman kasittely

O
:

Takaisinvirtaustoiminnolla ilman painemittaria (til. erikseen)
Malli automaattisella tyhjennykselld

Takaisinvirtaustoiminnolla ja integroidulla painemittarilla
Malli automaattisella tyhjennyksella

Erillinen painemittari 0-1 MPa (0-10 bar)

Sarja 10

Sarja 20-40

Sarja 50-60

G27-10-R1 @

G36-10-01-L @

G46-10-01-L @

Enemman tuotevaihtoehtoja ja lisétietoja I6ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi

Tyhjennys- | 188" | jgans. | Paineen Tynjennys- | 188" | st | Paineen
Muotekoodi YIeNYS™| e INLY séditéalue | Symboli | [Tuotekoodi YIenNYS™ma INL/ sédtéalue | Symbol
tapa . koko tapa . koko
min] [MPa] min] [MPa]
AW20K-FO1C-D ® |Normaalisti 00 G1/8 IAW20K-FO1CE-D ® |Normaalisti 00 G1/8
AW20K-F02C-D @ | suliettu G1/4 AW20K-FO2CE-D @ | suliettu G1/4
IAWB0K-FO2D-D @ 1300 G1/4 AWB0K-FO2DE-D ® 1300 G1/4
IAW30K-FO3D-D ® G3/8 0(555-%855 @% IAW30K-FO3DE-D ® G3/8 0(855-%5;5 @@
IAW40K-FO4D-D ® |Normaalisti| 1800 | G1/2 bar) IAW40K-FO4DE-D ® |Normaalisti| 1800 | G1/2 bar)
AW40K-FO6D-D ® avoin 2400 | G3/4 IAW40K-FOBDE-D @ avoin 2400 | G3/4
IAWB0K-FOBD-D @ G3/4 IAWB0K-FOBDE-D @ G3/4
7 600 7 600
IAWB0K-F10D-D @ G1 IAWB0K-F10DE-D ® G1
Tarvikkeet
Tyyppi Sarja 10 Sarja 20 Sarja 30 Sarja 40 Sarja 60
Suodatinelementti AF10P-060S ® | AF20P-060S @ | AF30P-060S ® | AF40P-060S ® |AW6B0P-060S @
Kuppi manuaaliseen tyhjennykseen
. ’ . Sarja 20 . . Sarja 40- .
Tyyppi Sarja 10 Sarja 20 sis. suojuksen Sarja 30 Sarja 40-FO4 Fo6 Sarja 60
Polykarbonaatti C1SF-A @ C2SF-D @ C2SF-C-D ® C3SF-D @ C4SF-D @ C4SF-D @
Nylon C1SF-6-A ® C2SF-6-A ® C2SF-6C-A ® C3SF-6-A ® C4SF-6-A @
Metalli C1SF-2-A @ C2SF-2-A @ - C3SF-2-A @ C4SF-2-A @
Kuppi automaattiseen tyhjennykseen
A 8 5 Sarja 20 sis. 5 Sarja 40-FO4 Sarja 40- Sarja 60
Tyyppi Sarja 10 (NC) Sarja 20 (NC) suojuksen (NC) Sarja 30 (NO) (NO) F0B (NO) (NO)
Polykarbonaatti AD17-A ® AD27-D ® AD27-C-D ® AD38-D @ AD48-D @ AD48-D @
Nylon AD17-6-A ® AD27-6-A ® AD27-6C-A ® AD38-6-A ® AD48-6-A ®
Metalli AD17-2-A ® AD27-2-A ® - AD38-2-A ® AD48-2-A ®
Paneelimutteri
Sarja 10 Sarja 20 Sarja 30 Sarja 40 Sarja 60
AR12P-260S @ AR23P-260S @ AR33P-260S @ AR43P-260S @ Kysy SMC:lta
Kiinnityskorvake (sis. paneelimutterin asennusta varten)
Sarja 10 Sarja 20 Sarja 30 Sarja 40 Sarja 60
AR12P-270AS ® | AW23P-270AS @ | AR33P-270AS @ | AR43P-270AS ® | AR54P-270AS @
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ARG

Paineensaadin/suodatinsaadin
kahvaan integroidulla painemittarilla

ARG/AWG

Valiaine

Paineilma

Suodatusaste

5 pm (suodatinsaatimen ulostulosta)

Maks. tybpaine

1,0 MPa (10 bar)

Kayttélampotila

-5 ... 60 °C (ja4ta ei saa muodostua)

Painemittarin liitanta

AW10: 1/16”  AW20-60: G1/8”

Paineen saatbalue

Tiedot alla

¢ Otsonia kestévéa kalvo (HNBR)

* Painemittarin parempi nékyvyys paneeliin tai matalalle asennettaessa

Paineensaidin integroidulla painemittarilla

Tuotekoodi Liitantéakoko Paineen saatoalue [MPa] Symboli
ARG20-FOTHG1-B G1/8 [ p
ARG20-FO2HG1-B G1/4 i
ARG30-FO2HG1-B G1/4 (8:2_58’ 5058:0

ARG30-FO3HG1-B G3/8

ARG40-FO4HG1-B G1/2

Siséltaa paneelimutterin

Suodatinsaadin integroidulla painemittarilla

Tuotekoodi Liitantakoko Paineen saatoalue [MPa] Symboli
AWG20-FO1HG1-B G1/8 .
AWG20-FO2HG1-B G1/4 r T
AWGS0-FO2HG1-B /4 (812_58:5058:;) v 5 J
AWG30-FO3HG1-B G3/8 - AWG- -
AWG40-FO4HG1-B G1/2

Siséltda paneelimutterin.

Manuaalinen tyhjennys
Tarvikkeet

Tyyppi Sarja 20 Sarja 30 Sarja 40

Kiinnityskorvake

ARG23P-270AS @

ARG33P-270AS @

ARG43P-270AS @

@ Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Paineilman kasittely

O
:

Digitaalinen painekytkin, integroitu

ISE35
Viliaine Paineima
Ty6paine 0 -1 MPa (0- 10 bar)
Paineen saatdalue -1 ... 1MPa(-1...10 bar)
Jannite 12-24VDC +10 %
Lahtokytkin 1 kpl PNP, max 80mA
B o Kayttolampétila -5...50°C
| Kotelointiluokka  IP40
Tuotekoodi Sopivuus Kaapelilitanta _ Digitael\isen paigekytkim?n osat _
ISE35-N-65-LA @ AR, AW, ARP Sahkolitanta alhaalta L ukitussokka j‘
ISE35-R-65-LA @ AR, AW, ARP Sahkdalitanta paalta M3 x 7 (ruuvi
alumiiniosia varten)
ISE35-N-65-LB @ ARM Sahkalitanta alhaalta f AN
! § Digit. painekytki !
ISES5-R-65-LB ARM Sahkoliitanta paalta ‘ = . el Ytk ‘
1 ~N .
! il ovit /\’OM ?ﬁ !
gsimerkkpn ) i
aineensaddin Sahkolitanta
. O-renads alhaalta
Adapteri ! 9 shkolitanta !
L padlta J
Tuotekoodi Sopivuus Kaapelilitanta - - — -
ZS-32-C-X473 AR/ AW-D Adapteri
Modulaarinen sovite
E210/310/410
* Muiden komponenttien, kuten magneettiventtiiien, asennukseen suodattimiin ja
& i paineensaatimiin
® Vapaa pyorintd mahdollistaa monipuoliset asennusmahdollisuudet
Sovite
q PR Sopii
Tuotekood Ut vélikappaleeseen
E210-U01 @ 1/8 Y200 & Y200T
E210-U02 @ 1/4 Y200 & Y200T
E310-U02 ® 1/4 Y300 & Y300T
E310-U03 @ 3/8 Y300 & Y300T
E410-U02 ® 1/4 Y400 & Y400T
E410-U03 ® 38 Y400 & Y400T Esimerkki: Suodatin + 2-porttinen venttiili
E410-U04 @ 1/2 Y400 & Y400T
Kulma-adapteri, sisdpuolinen kartiokierre
Tulppa : itants Sopi
pp o Tuotekoodi Liitanta véllikappaleeseen
. Opii
siistees| valikappaleeseen E300P-0705-02 @ Ro1/4 | Y300 & Y300T
E210-P ® Y200 & Y200T E300P-070S-03 ® Rc3/8 Y300 & Y300T
E310-P ® Y300 & Y300T E400P-070S-03 ® Rc3/8 Y400 & Y400T
E410-P ® Y400 & Y400T E400P-070S-04 @ Rec1/2 Y400 & Y400T

Enemman tuotevaihtoehtoja ja lisétietoja I6ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi
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Tarvikkeet

Vilikappale Vilikappale T-seinékiinnikkeellad Jakokappale
¢ Mahdollistaa putkituksen neljgén suuntaan.

e aF =
Tyyppi Tyyppi Tyyppi Tyyppi
Y[ Joo-D v Joo-A YJooTD Y JooT-A
N Sopii Malli Sopii
alll i . P
: kokoon/ tyyppi kokoon/ Mall Liitintékoko |  kokoon/ ~
tyyppi YLI0O sarjaan 0T sarjaan sarjaan E
Y100-A ® 10 Y100T-A ® 10 Y14-M5-A ® M5 10 :g
Y200-D ® 20 Y200T-D @ 20 Y24-FO1-D @ G1/8 20 i
Y300-D ® 30 Y300T-D @ 30 Y24-F02-D @ G1/4 20 g
Y400-D ® 40 Y400T-D ® 40 Y34-F01-D ® G1/8 30 E,
Y500-D ® 40-F06 Y500T-D @ 40-FO6 Y34-F02-D ® G1/4 30 E
Y600-D ® 50 * 60 Y600T-D @ 50 ¢ 60 Y44-FO2-D ® G1/4 40
Y44-F03-D ® G3/8 40
Y54-F03-D ® G3/8 40-FO6
Y54-F04-D @ G1/2 40-FO6
Ulosotto Liitantdkappale Vastaventtiili
® Paineilman syottoon tai ulosottoon * Helpottaa ilmankasittely-yksikon asennusta * Estaa sumuvoiteludliyn takaisinvirtauksen tai
komponenttien valista. ja irrotusta kiintedssa putkistossa ja muun kontaminaation ilmanpoistojaksojen aikana.
mahdollistaa oheisjérjestelmien irrottamisen Erillisella ulosotolla poistoilma voidaan ohjata
kierteiden tiivisteita rikkomatta. esimerkiksi paineensaatimien tai suodattimien ohi.
W B Bl B
L je ©| army |© o
— - —
el & lo'=="0] = le
gx‘ =g e
RN
-
&
Sopii ; Sopii Sopii
Malli Liitantakoko |  kokoon/ Malli Liitantakoko kokoon/ Malli Lemtiake G e
sarjaan sarjaan sarjaan
Y110-M5-A @ M5 10 E100-M5-A ® MS 10 AKM2000-FO1-A ® G1/8 20
Y210-F01-D® | G1/8 20 E200F01D® | GI/8 20 AKM2000-F02-A ® G1/4 20
Y210-F02-D ® G1/4 20 E200-FO2-D ® G1/4 20 AKM3000-FO2-A ® Gi/a 20
Y310-FO2-D® |  G1/4 30 E300-F02-D @ G1/4 30 AKMA4000-FO3-A ® G3/8 40
Y410-FO3-D ® G3/8 40 E300-F03-D ® G3/8 30
Y510-FO3-D ® G3/8 40-F06 E400-F04-D @ G1/2 40
Y610-FO4-A ® G1/2 50 * 60 £400-FO6-D @ G3/4 40
E500-FO6-D @ G3/4 40-FO6
Erikoiskapea malli E600-FOB-A ® |  G3/4 50 « 60
Y210-F01-1-D G1/8 20 EG00-F10-A ® 1 50 * 60
Y310-F02-1-D G1/4 30
Y410-F03-1-D G3/8 40
273
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O
:

Painekytkin/Reed-tyyppinen

IS10M/E
Maks. ty6paine 0,7 MPa (7 ba
L yopai (7 bar)
osc 25 Paineen saatbalue 0,1-0,6 MPa (1-6 bar)
7 §
/ Jannite AC/DC Enintédan 100 V (24 /50 mA; 100 V/20 mA)
J ‘ Toiminta Normaalisti avoin
’ Kotelointiluokka IP40

Tuotekoodi Liitantakoko Sopii malleihin
g IS10E-20-FO1-6L-D ® G1/8 AC20
5 IS10E-20-F02-6L-D ® G1/4 AR20, AW20
% IS10E-20-FO3-6L-D ® Garg | AVMR20, AWD20
[ -30-F02-6L-!
£ IS10E-30-F02-6L-D @ G1/4 AC25, AC30
,’: IS10E-30-F03-6L-D ® G3/8 AR25, AR30, AW30
)
= IS10E-30-F04-6L-D ® Gi2 | AWMSO, AWDSO
@
< IS10E-40-F02-6L-D ® G1/4

IS10E-40-F03-6L-D ® Ga/g | AC40

AR40, AW40
IS10E-40-F04-6L-D @ G1/2 AWM40, AWD40
IS10E-40-F06-6L-D @ G3/4

Tuotekoodi

Sopii malleihin

IS10M-20-6L-D ®

AC20

IS10M-30-6L-D ® AC25, AC30
IS10M-40-6L-D ® AC40
IS10M-50-6L-D ® AC40-06

IS10M-60-6L-D ®

AC50, AC55, ACB0

Sahkoohjattu paineenpoistoventtiili

modulaarista asennusta varten

VP517/717
Valiaine lima
Kayttélampdotila -10...50°C
Maks. toimintataajuus 5Hz

Sahkaliitin

DIN EN 175301-803 tyyppi C

Késiohjaus

Jousipalautteinen painike

. L P Virtaama, NL/min Virtaama, NL/min Lahtéaukon P
Tuotekoodi Sopii valikappaleeseen TyOpaine INSSOUT OUTEXH Sl Jannite
VP517Y-5DZ1 0,2-0,7 MPa (2 -7 bar) 24VDC
VP517KY-5DZ1 @ 0,2-1,0 MPa (2-10 bar) 24VDC

Y300-A , Y300T-A 2040 1910 3/8"
VP517Y-4DZ1 0,2-0,7 MPa (2 -7 bar) 230VAC
VP517KY-4DZ1 0,2-1,0 MPa (2-10 bar) 230VAC
VP717Y-5DZ1 0,2-0,7 MPa (2 -7 bar) 24VDC
VP717KY-5DZ1 @ 0,2-1,0 MPa (2-10 bar) 24VDC
Y400-A, Y400T-A 3150 3050 1/2”
VP717Y-4DZ1 0,2-0,7 MPa (2 -7 bar) 230VAC
VP717KY-4DZ1 0,2-1,0 MPa (2-10 bar) 230VAC

Poistoaukon &é&nenvaimennin tilattava erikseen. Tyyppia AN30-03 suositellaan kokoa VP517 varten ja tyyppid AN40-04 kokoa VP717 varten.

Muita jannitteita kysyttaessa.
Sisaltaa DIN-liittimen suojalla ja valolla.

274
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N

Paineenpoistoventtiili, 3-porttinen

VHS
Viliaine Paineima
Tyopaine 0,1-1,0MPa (1- 10 bar)
Kayttolampéotila -5...60°C

* 3-porttinen kasikayttdinen venttiili jgdnndspaineen vapauttamiseen
¢ Modullarinen asennus suodattimiin ja paineensaatimiin mahdollinen

'_I"tfotekocl)di intggroidulla Tgotekoqdi ilmgn Liitantakoko IN, Uik, pesie Virtaama, NL/min | Virtaama, NL/min Sopii i
aanenvaimentimella aanenvaimenninta ouT IN->OUT OUT—EXH kokoon/sarjaan
VHS20-FO1-S-D @ VHS20-FO1-D ® G1/8 G1/8 637 677 20
VHS20-F02-S-D @ VHS20-FO2-D @ G1/4 G1/8 863 824 20
VHS30-F03-S-D @ VHS30-FO3-D ® G3/8 G1/4 2257 1864 30
VHS40-F04-S-D @ VHS40-FO4-D ® G1/2 G3/8 3729 3533 40
VHS40-FO6-S-D @ VHS40-F06-D ® G3/4 G1/2 4907 4711 40-F06
VHS50-FO6B-S @ VHS50-FO6B @ G3/4 G1/2 6281 5970 50 60
VHS50-F10B-S @ VHS50-F10B @ G1 G1/2 8440 6281 50 » 60

Erillinen adnenvaimennin, sarja AN, katso luku 1 - Venttiilit - Aanenvaimentimet ja suodatinddnenvaimentimet

Tarvikkeet
Tuotekoodi Tyyppi Sopii malleihin
VHS24P-180AS @ VHS20-D
VHS34P-180AS VHS30-D
VHS44P-180AS Kiinnityskorvake VHS40-D
VHS44P-180AS VHS40-06-D
VHS54P-180AS VHS50-D
VHS24P-190AS VHS20-D
VHS34P-190AS VHS30-D
VHS44P-190AS aan;ﬁ’v‘;tif;g‘mm VHS40-D
VHS54P-190AS VHS40-06-D
VHS54P-190AS VHS50-D

Sanka - kuudelle riippulukolle

Tuotekoodi

Kuvaus

Sopii malleihin

NVHS-0G-80

Sanka, VHS

VHS-sulkuventtiili

@ Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Paineilman kasittely

O
:

Pehmeéakaynnistysventtiili

AV

Valiaine

Paineilma

Suodatusaste

5pum

Maks. tyopaine

0,2-1 MPa (2-10 bar)

Kayttélampdotila

0..50°C

Painemittarin liitanta

G1/8”

Jannite

24V DC (muita kysyttéessa)

Sahkoliitanta

DIN-liitin EN-175301-803C (aiemmin DIN 43650C)

Kotelointiluokka P65

Sisdltaa magneettiventtiilin ja integroidun danenvaimentimen

Tuotekoodi, lukkiutuva Tuotekoodi, lukkiutumaton N Liitanta- Virtaama (NL/min) Sopii PRI
kasiohiaus kasiohjaus D koko 1P—2A 2A>3R) |  sarjaan et
AV2000-FO2S-5YZB-A @ AV2000-F02S-5YZ-A 24V DC G1/4 2350 (2450) 20 G1/4
AV3000-FO3S-5YZB-A @ AV3000-FO3S-5YZ-A 24V DC G3/8 3040 (2550) 30 G3/8
AV4000-FO4S-5YZB-A @ AV4000-FO4S-5YZ-A 24V DC G1/2 5000 (3140) 40-FO4 G1/2
AV5000-FO6S-5YZB-A @ | AV5000-FO6S-5YZ-A 24V DC G3/4 12400 (9000) 50 60 G3/4
AV5000-F10S-5YZB-A ® AV5000-F10S-5YZ-A 24V DC G1 13440 (9000) ' G3/4

Mukana DIN-liitin (M8- tai M12-litdntéa varten ota yhteyttd SMC:hen)
limaohjattu pehmeéakéynnistysventtiili: ota yhteys SMC:hen

Tarvikkeet
Tuotekoodi Kuvaus Sopii malleihin Tuotekoodi, jousipalautteinen nuppi
AV20-5YOBA @ Ohj.venttiili 24 VDC | AV2000 & 3000 | AV20-5YZA-X2004
AV40-5YOBA @ Ohj.venttiili 24 VDC | AV4000 & 5000 | AV40-5YZA-X2004
AV22P-210AS @ Kiinnityskorvake AV2000
AV32P-210AS @ Kiinnityskorvake AV3000
AV42P-210AS @ Kiinnityskorvake AV4000
AV52P-210AS @ Kiinnityskorvake AV5000
G36-10-01-L @ Painemittari AV2000-5000

Enemman tuotevaihtoehtoja ja lisétietoja I6ydat sahkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi
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Sahkoohjattu paineenpoistoventtiili 3-porttinen,

turvallisuusstandardi ISO 13849-1

VP500/700 VG300
Viliaine Paineilma
Suodatusaste 5pum

Ty6paine (min/maks.)

0,25-0,7 MPa (2,5-7 bar)

Virtaama
(NL/min)

2160 (VP542), 3530 (VP742)

1275 (VP544), 2257 (VP744), 5398 (VG342)

Kayttslampétila

-10...50 °C

Jannite/teho

24 VDC +10 %

0,45 W (VP), 2,2 W (VG342)

Kotelointiluokka

IP65 (VP), IP40 (VG342)

Késiohjaus

Eiole

LED ja transienttisuoja

Vakio

 Venttiilin asennon mekaaninen/séhkadinen tunnistus.

o Ei siséisté logiikkaa, joka voisi olla ristiriidassa ulkoisen turva-PLC:n kanssa.

* \oidaan kayttaa avoimissa jérjestelmissa.
* Yhdistettavissda SMC:n modulaarisiin iimankasittelykomponentteihin.

Venttiili luokan 2 tai alempiin jarjestelmiin

Asentokoskettimen

Venttiili pehmeakaynnistystoiminnolla luokan 3 tai 4 PLd ja PLe jarjestelmiin

Tuotekoodi Ohjaustapa Liitanta B10d Venttiilipistoke N
toimittaja
VP542-5YZ1-03F-M-X536 ® ) G3/8
Siséinen pilotti-ilma v = DIN-litanta
VP742-5YZ1-04F-M-X536 @ G1/2 10 000 000 (EN_W 753_5‘16120&3 ) OMRON
VP542R-5YZ1-03F-M-X536 @ ) o G3/8 vaihtoa sis. liittimen Corporation
Ulkoinen pilotti-ilma |
VP742R-5YZ1-04F-M-X536 ® G1/2
Venttiili luokan 3 tai 4 PLd ja PLe jarjestelmiin
Tuotekood Ohjaustapa Liitanta B10d Vemiflisiate || AT G e
toimittaja
VP544-5YZ1-03F-M-X538 @ Sisainen G3/8
VP744-5Y71-04F-M-X538 @ ohjaussy6tio G172 OMRON
VP544R-5YZ1-03F-M-X538 @ Ulkoinen G3/8 Corporation
VP744R-5YZ1-04F-M-X538 ® ohjaussyottd G1/2 Y = DIN-litanta
10000 000 (EN 175301-803)
VP544-5YZ1-03F-S1-X538 Sisainen G3/8 vaihtoa sis. liittimen
VP744-5YZ1-04F-S1-X538 ohjaussyotto G1/2 Rockwell
VP544R-5YZ1-03F-S1-X538 Ulkoinen G3/8 Automation, Inc.
VP744R-5YZ1-04F-S1-X538 ohjaussyotto G1/2
1 MPa (10 bar) versio: ota yhteyttd SMC:hen

Tuotekood Ohjaustapa Liténta B10d Venttilipistoke | A\Sentokoskettimen
toimittaja

VP544-5YZ1-03F-M-X555 ® Siséinen G3/8
VP744-5YZ1-04F-M-X555 @ ohjaussyotto G1/2 OMRBON
VP544R-5YZ1-03F-M-X555 Ulkoinen G3/8 Corporation
VP744R-5YZ1-04F-M-X555 ohjaussyotto G1/2 10000000 | Y= DINitin (EN

\aihton 175301-803) sis.
VP544-5YZ1-03F-S1-X555 Sisginen G3/8 littimen
VP744-5YZ1-04F-S1-X555 ohjaussystto G1/2 Rockwel
VP544R-5YZ1-03F-S1-X555 Ulkoinen G3/8 Automation, Inc.
VP744R-5YZ1-04F-51-X555 Ohjaussyottd G1/2

Venttiili luokan 3 tai 4 PLd

ja PLe jarjestelmiin

Asentokoskettimen

Tuotekoodi Ohjaustapa Liitanta B10d Venttiilipistoke T
toimittaja
VG342R-5DZ-06F-X87 ® Ulkoinen | G3/4 | 900 000 vaihtoa | D = PINitenta, OMRON
ohjaussy6ttd sis. liittimen Corporation

Virtaus oikealta vasemmalle

@ Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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3 Paineilman kasittely

Pehmeakaynnistysventtiili

Liitantakappale w - = Liitdntakappale

Kahdennettu varoventtiili

‘ iimanpoistoon, estaa
uudelleenkaynnistyksen
Suodatinséédin
OMROM Rockwell Automation
Esimerkki varoventtiilistd modulaarisen imankasittely-yksikon yhteydessa. Venttiilin asentokoskettimen vaihtoehtoiset toimittajat
Muita kokoonpanoja voit laatia FRL-suunnitteluohjelmalla.
o
o,
3
[}
3
2 P . . e an d
= lenoispaineensaadin
=
& ARJ
=
o
<
Tyyppi ARJ1020 ARJ210 ARJ310
Valiaine Paineilma
Maks. tyopaine 0,8 MPa (8 bar)
Kayttélampétila 5...60 °C
ARJ310 ARJ210  ARJ1020 Virtaama 200 NL/min 200 NL/min 500 NL/min
Litantakoko
Tuotekoodi Paineen saatdalue [MPa] Piirrosmerkki
IN ouT
ARJ1020F-M5-04 @ o4 mm putki
M5 - 0,1-0,7 (1-7 bar)
ARJ1020F-M5-06 ® 06 mm putki
ARJ210-M5 ® R1/8, M5 M5 0,2-0,7 (1-7 bar) [
Liitantakoko
Tuotekoodi Paineen saatoalue [MPa] Piirrosmerkki
IN ouT
ARJ310-01 ® Rc1/8 =
ARJ310F-01-04 ® R1/8, M5 o4 mm putki 0,2-0,7 (1-7 bar)
ARJ310F-01-06 ® 96 mm putki
Ryhmalaatta ARJ1020F:lle
Tuotekoodi Paikkojen maara
ARIM10-4 ® 4
ARIM10-6 ® 6
ARIM10-10 ® 10

278 Enemman tuotevaihtoehtoja ja lisétietoja I6ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi



Paineilman kasittely

Paineen saatdalue 0,05-0,85 MPa (0,5-8,5 bar)

Esiohjattu paineensaadin suurille virtauksille

EAR

Tyyppi AR425 ‘ AR625 ‘ AR825 ‘ AR925
Valiaine Paineiima
Vaadittu suodatusaste 10 ym

Tyopaine

Maks. 1 MPa (10 bar)

Kayttolampdétila

5..60°C

Virtaama 6000 NL/min

10000 NL/min | 16000 NL/min | 18000 NL/min

* Ylivertainen virtauskapasiteetti ja sdatotarkkuus

e Liitantakoot 2” asti

Paineen saatdalue 0,02-0,2 MPa (0,2-2 bar)

) Liitant&- Painemittarin Piirros- A Liitanta- Painemittarin
WEEieed koko litntakoko merkki WEEETE! koko litéintakoko
EAR425-FO4 @ G1/2 EAR435-FO4 @ G1/2
EAR625-FO6 @ G3/4 4§_|' EAR635-FO6 @ G3/4 4§_|'
EAR625-F10 ® G1 G1/4 [RE AN EAR635-F10 ® G1 G1/4 C
EAR825-F14 @ G11/2 O EAR835-F14 @ G11/2 ' :
EAR925-F20 @ G2 EAR935-F20 @ G2
Paineensaadin 2,0 MPa
ARX20
Tyyppi ARX20 ARX21
Viliaine Paineilma
Maks. tyépaine 2,0 MPa (20 bar)
Kayttélampotila -5...60°C
Virtaama 1000 NL/min 400 NL/min
o Korkea paine
o Kompakti koko
e Valinnainen lahtoportti (3 kpl)
* Sopii pienemmille kompressoreille
Tuotekoodi Paineen saatéalue [MPa] Liitantakoko
ARX20-FO1 ® 0,05-0,85 (0,5-8,5 bar) aie
ARX21-FO1 ® 0,05-0,30 (0,5-3,0 bar)
ARX20-FO2 ® 0,05-0,85 (0,5-8,5 bar) -_—
ARX21-FO2 ® 0,05-0,30 (0,5-3,0 bar)
Tarvikkeet Painemittari
Tuotekoodi Kuvaus Tuotekoodi Liitanté&
1348112 @ Kiinnityskorvake G36-10-01-L @ R1/8
1348110A @ Paneelimutteri G46-10-02-L @ R1/4

@ Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Kompakti modulaarinen paineensaadin

ARMb5
Valiaine Paineilma
Maks. tyopaine 1,0 MPa (10 bar)
Kayttolampatila 5..60°C
Virtaama 200 NL/min
Liitdntakoko Paineen
Tuotekoodi Ty i S
Yypp IN [mm] OUT [mm] | séétdalue [MPa]
ARM5SA-06-A ® 4 4
Yksittéislaite painemittarilla
ARM5SA-08-A ® 6 6 0,05-0,7
ARM5SA-06 ® 4 4 (0,5-7 bar)
Yksittéislaite iiman painemittaria
ARM5SA-08 ® 6 6

Ryhmélaattaan asennettavat mallit: ota

yhteyttd SMC:hen.

Kompakti modulaarinen paineensaadin

ARM10/11
Viliaine Paineilma
Maks. tyopaine 1,0 MPa (10 bar)
Kayttolampatila 5...60°C
Virtaama 300 NL/min
Liitdntakoko i
Tuotekoodi Séaéatimen kokoonpano l?alneen Piirrosmerkki
IN ouT séatoalue [MPa]

ARM10-06G @ sis. painemittarin
ARM10-06BG ® sis. korvakkeen, painemittarin ja paneelimutterin 04 mm suora 24 mm suora

ARM10-06GP ®

sis. painemittarin ja paneelimutterin

ARM10-18G sis. painemittarin

ARM10-18BG sis. korvakkeen, painemittarin ja paneelimutterin 04 mm kulma 24 mm kulma
ARM10-18GP sis. painemittarin ja paneelimutterin

ARM10-08G ® sis. painemittarin

ARM10-08BG @

sis. korvakkeen, painemittarin ja paneelimutterin

ARM10-08GP ®

sis. painemittarin ja paneelimutterin

6 mm suora

@6 mm suora

ARM10-20G ® sis. painemittarin
ARM10-20BG @ sis. korvakkeen, painemittarin ja paneelimutterin
ARM10-20GP sis. painemittarin ja paneelimutterin

06 mm kulma

06 mm kulma

0,05-0,07
(0,5-7 bar)

Matalapaineversio saatavana kysyttéessa.
Laatta-asennettavia versioita saatavana kysyttaessa.

Mekaaniset painemittarit muille paineille

Tuotekoodi

Kuvaus

GC3-4A-X2101 @

Nayttéalue 0,0 - 0,4 MPa

GC3-10A-X2101 ®

Néayttéalue 0,0 - 1 MPa

Enemman tuotevaihtoehtoja ja lisétietoja I6ydat sahkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi
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Tarkkuuspaineensaadin
IR1000-A, -2000-A & -3000-A

Valiaine Paineilma

Ty6paine 1,0 MPa (10 bar)

Lampétila-alue -5 ... 60 °C (50 °C digitaalisella painekytkimelld)

Herkkyys 0,2 % koko alueesta

Painemittarin liitanta 1/8"

Virtaama* 400 NL/min 1000 NL/min 4000 NL/min

@ * Koskee malleja IR1[]20, IR2[]20 ja IR3[]20
* Minimaalinen vuotovirtaus tai ei vuotovirtausta

® Suuri virtauskapasiteetti
* Kevyt
 Ei vaadi mikrosuodatinta

2>
]
Hyva herkkyys (+0,2 %) ja toistotarkkuus (+0,5 %), koko paineen %
saatodalueesta. Pieni vuotovirtaus <
Tuotekoodi Liitanta G-kierre Paineen saatoalue [MPa] §
IR1000-FO1-A ® 0,005-0,2 (0,05-2 bar) %
IR1010-FO1-A ® G1/8 0,01-0,4 (0,1-4 bar) '%
IR1020-FO1-A ® 0,01-0,8 (0,1-8 bar) -
IR2000-F02-A ® 0,005-0,2 (0,05-2 bar)
IR2010-F02-A ® G1/4 0,01-0,4 (0,1-4 bar)
IR2020-F02-A ® 0,01-0,8 (0,1-8 bar)
IR3000-FO4-A ® 0,005-0,2 (0,05-2 bar)
IR3010-FO4-A ® G1/2 0,01-0,4 (0,1-4 bar)
IR3020-F04-A ® 0,01-0,8 (0,1-8 bar)

Toistotarkkuus =1 % paineen saa

toalueesta. Taysin vuotovirtaukseton

Tuotekoodi Litanta G-kierre Paineen saatdalue
IR1200-FO1-A ® 0,005-0,2 (0,05-2 bar)
IR1210-FO1-A G1/8 0,01-0,4 (0,1-4 bar)
IR1220-FO1-A ® 0,01-0,8 (0,1-8 bar)
IR2200-F02-A 0,005-0,2 (0,05-2 bar)
IR2210-F02-A G1/4 0,01-0,4 (0,1-4 bar)
IR2220-F02-A 0,01-0,8 (0,1-8 bar)
IR3200-F04-A 0,005-0,2 (0,05-2 bar)
IR3210-F04-A G1/2 0,01-0,4 (0,1-4 bar)
IR3220-F04-A 0,01-0,8 (0,1-8 bar)
Painemittari

Tuotekoodi Maks. paine [MPa] Sopii malleihin
G33-2-01 @ 0,2

G33-4-01 @ 0,4 IR1[J00-A, IR1CJ10-A, IR1J20-A
G33-10-01 @ 0,8

G43-2-01 ® 0,2

IR2[J00-A, IR2[J10-A, IR2[J20-A,

Gas-401 @ 0.4 IR[100-A, IRACT10-A, IR3[J20-A
G43-10-01 ® 08
Kiinnityskorvake Modulaarinen kiinnitys suodattimeen
Tuotekoodi Sopii malleihin Tuotekoodi Kuvaus Sopii malleihin
- N Y200-A ® Valikappale N N
IR10P-501AS ® IR1J00-A, IR1J10-A, Pp: IR1[JO0-A, IR1[J10-A,
IR1J20-A Y200T-A ® Valikappale T-kiinnityskulmalla IR1J20-A
3 } Y300-A ® Valikappale . .
IR20P-501AS ® IR2[J00-A, IR2[J10-A, PP - IR2[J00-A, IR2[J10-A,
IR2[J20 Y300T-A ® Valikappale T-kiinnityskulmalla IR2[]20
- N Y400-A @ Valikappale - N
IR30P-501AS ® IR3LJ00-A, IR3LJ10-A, PP IR3J00-A, IRS[J10-A,
IR3[J20-A Y400T-A ® Valikappale T-kinnityskulmalla IR3[J20-A

@ Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 281
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Kompakti sdhképneumaattinen saadin

[TVOOO0O
Tyyppi ITV0010 ‘ ITV0030 ‘ ITV0050
Valiaine Paineilma
Tyopaine 0,2 MPa (2 bar) ‘ 1,0 MPa (10 bar)
‘ Kayttolampétila 0..50°C
¢ |
Jannite 24V DC
- -—
Tyyppi | Tuotekoodi Tulosignaali | Lahtosignaali PEImEED Liiténtakoko | Virtaama
s&atoalue [NL/min]
ITVO010-ON @ 4-20 mA 0,001-0,1 MPa -
ITVO010-3N @ 0-10 VDC (0,01-1 bar) '
@ ITVOO30-ON @ 4-20 mA 0,001-0,5 MPa 60
& | ImV0030-3N @ 0-10VDC (0,01-5 bar) '
©
= | TV0050-ON @ 4-20 mA 0,001-0.9 MPa
X 6,0
> | ITV0050-3N ® 0-10VDC (0.01-9 ban)
ITVO090-0ON 4-20 mA -1,0... -100 kPa o 50
‘ (-0,01 ... -1 ban) Pistoliitin, |
ITVO090-3N @ 0-10VDC | Analoginen : sopii
ITV0010-OMN ® 4-20 mA T5VDC | 501-0,1 MPa 24 mm
putkelle 3,56
< | mV0010-3VN @ 0-10VDC (0,01-10 bar)
Q
§ ITVO030-OMN @ 4-20 mA 0,001-0,5 MPa 60
€ | ITV0030-3MN @ 0-10VDC (0.01-5 bar) '
& | mvooso-omN e 4-20mA 0,001-0.9 MPa
g (0,01-9 bar) 6.0
£ | ITV0050-3MN @ 0-10 VDC :
©
ITVO090-0MN 4-20 mA -1,0... -100 kPa 50
ITVO090-3MN 0-10 VDC (-0,01 ... -1 bar) '
Tarvikkeet
Tuotekoodi Kuvaus

M8-4DSX3MG4

Suora liitin 3 m

P398000-501-2

Kulmaliitin 2 m

P39800022 @

Suora kiinnike

P39800023 U-kiinnike
IIMVO0 -] Pohjalaatta,
[] Paikkojen maara 2-10 paikkaa

Enemman tuotevaihtoehtoja ja lisétietoja I6ydat sahkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi



Paineilman kasittely

Q IO-Link
:C'Link Dem

Sahképneumaattinen paineensaadin

[TV1000/2000/3000
Tyyppi TV1030 ‘ [TV2030 ‘ ITV3030 ‘ ITV1050 ‘ ITV2050 ‘ ITV3050
Valiaine Oliytén paineilma

Vaadittu suodatusaste

5 pm 6ljyton paineilma

Maks. tulopaine

1,0 MPa (10 bar)

Min. tulopaine

Asetuspaine +0,1 MPa (1 bar)

Toisiopaine

Tiedot alla

Virtaama (I,/min)

150° ‘ 1000’ ‘ 3000 ‘ 2507 ‘ 16002 ‘ 58007

Kayttolampétila

0-50°C

Liitanta

G1/4, G3/8, G1/2, G1/4, G3/8, G1/2,
G1/8 G1/2 G1/2 G1/8 G1/2 G1/2

Tarkkailulahto

0-5V (4-20 mA tai pyydettéessa digitaalinen PNP/NPN)

" llmoitettu virtaama on voimassa 7 bar syéttopaineella ja 3 bar toisiopaineella

2 limoitettu virtaama on voimassa 10 bar sy6ttopaineella ja 6 bar toisiopaineella

* Nopea ja tarkka - ihanteellinen

prosessisovelluksiin

* Nollapisteen, alueen ja herkkyyden sdatémahdollisuus
* Saatavana myos digitaalisesti ohjattuna versiona (esiasetettava)
* Saatavana myos |O-Link- tai kenttéavaylaohjaukseen, ota yhteyttd SMC:hen

Tuotekoodi Tulo-/Iahtésignaali Painee[r’:/”sD'a'a?téalue Liitantékoko | Piirrosmerkki
ITV1010-01F2N @ 4-20 mA/analoginen 1-5 VDC

[TV1010-03F2N @ 4-20 mA/PNP 0,005-0,1

ITV1010-31F2N @ 0-10 VDC/analoginen 1-5 VDC (0,05-1 bar)

ITV1010-33F2N @ 0-10 VDG/PNP

ITV1030-01F2N ® 4-20 mA/analoginen 1-5 VDC

ITV1030-03F2N @ 4-20 mA/PNP 0,005-0,5 -— H’
ITV1030-31F2N @ 0-10 VDC/analoginen 1-5 VDG (0,05-5 bar)

ITV1030-33F2N @ 0-10 VDC/PNP : B
ITV1050-01F2N ® 4-20 mA/analoginen 1-5 VDC — 4
ITV1050-03F2N @ 4-20 mA/PNP 0,005-0,9

ITV1050-31F2N @ 0-10 VDC/analoginen 1-5 VDC (0,05-9 bar)

ITV1050-33F2N @ 0-10 VDG/PNP

ITV2010-01F3N @ 4-20 mA/analoginen 1-5 VDC

ITV2010-03F3N 4-20 mA/PNP 0,005-0,1

[TV2010-31F3N @ 0-10 VDC/analoginen 1-5 VDC (0,05-1 bar)

ITV2010-33F3N 0-10 VDG/PNP

ITV2030-01F3N @ 4-20 mA/analoginen 1-5 VDC H,
ITV2030-03F3N @ 4-20 mA/PNP 0,005-0,5 cas

[TV2030-31F3N ® 0-10 VDC/analoginen 1-5 VDC (0,05-5 bar) ‘
ITV2030-33F3N @ 0-10 VDC/PNP ‘
ITV2050-01F3N 4-20 mA/analoginen 1-5vOC | | | T
[TV2050-03F3N @ 4-20 mA/PNP 0,005-0,9

[TV2050-31F3N @ 0-10 VDC/analoginen 1-5 VDC (0,05-9 bar)

ITV2050-33F3N @ 0-10 VDG/PNP

@ Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

3

Paineilman kasittely

283



Ajonisey uewjiouled

284

Paineilman kasittely

Tuotekoodi Tulo-/i&htésignaali Pai”ee[;'mii?téa'“e Liitantakoko | Pirrosmerkki
ITV3010-01F4N @ 4-20 mA/analoginen 1-5 VDC

ITV3010-03F4N @ 4-20 mA/PNP 0,005-0,1

ITV3010-31F4N ® 0-10 VDC/analoginen 1-5 VDC (0,05-1 bar)

ITV3010-33F4N ® 0-10 VDC/PNP

ITV3030-01F4N @ 4-20 mA/analoginen 1-5 VDC H’
ITV3030-03F4N @ 4-20 mA/PNP 0,005-0,5 i

ITV3030-31F4N ® 0-10 VDC/analoginen 1-5 VDC (0,05-5 bar) —
ITV3030-33F4N ® 0-10 VDC/PNP [ i
ITV3050-01F4N @ 4-20 mA/analoginen 1-5 VDC

ITV3050-03F4N 4-20 mA/PNP 0,005-0.9

ITV3050-31F4N @ 0-10 VDC/analoginen 1-5 VDC (0,05-9 bar)

ITV3050-33F4N @ 0-10 VDC/PNP

Tarvikkeet

Muut janniteyhdistelmat ja esikootut mallit: ota yhteyttd SMC:hen

Tuotekoodi

Kuvaus

P398010-600

Suora kiinnike ITV10:lle (sis. kiinnitysruuvit)

P398010-601

L-kiinnike ITV10:lle (sis. kiinnitysruuvit)

P398020-600 ®

Suora kiinnike ITV20:lle ja ITV30:lle (sis. kiinnitysruuvit)

P398020-60 @

L-kiinnike ITV20:lle ja ITV30:lle (sis. kiinnitysruuvit)

P398020-500-3 ®

Liitdntékaapeli, suora liitin, pituus 3 m

P398020-501-3 ®

Liitantéakaapeli, kulmaliitin, pituus 3 m

Korkeapaineinen sahképneumaattinen

paineensaadin
ITVH ja ITVX
Véliaine Oliytén paineilma, typpi, argon
Kayttolampétila 0..50°C

Jannite 24 VDC £10 %

Liitanta 3/8" G-kierre
Paineen s&até6n
Tuotekoodi Tulosignaali Lahtosignaali Maks. sy6ttopaine [MPa] Paineen saatoalue [MPa]
ITVH2020-04F3N 4-20 mA 4-20 mA 3 (30 bar) 0,2-2,0 (2-20 bar)
ITVH2020-03F3N 4-20 mA PNP 3 (30 bar) 0,2-2,0 (2-20 bar)
ITVH2020-31F3N 0-10V 1-5V 3 (30 bar) 0,2-2,0 (2-20 bar)
ITVH2020-33F3N 0-10v PNP 3 (30 bar) 0,2-2,0 (2-20 bar)
Suurille virtaamille (puhallussovelluksiin)
Tuotekoodi Tulosignaali Lahtosignaali Maks. syottépaine [MPa] Paineen saatoalue [MPa]
ITVX2030-04F3N @ 4-20 mA 4-20mA 5 (50 bar) 0,01-3,0 (0,1-30 bar)
ITVX2030-03F3N @ 4-20mA PNP 5 (50 bar) 0,01-3,0 (0,1-30 bar)
ITVX2030-31F3N @ 0-10V 1-5v 5 (50 bar) 0,01-3,0 (0,1-30 bar)
ITVX2030-33F3N @ 0-10V PNP 5 (50 bar) 0,01-3,0 (0,1-30 bar)
Tarvikkeet
Tuotekoodi Kuvaus

P398020-600 ®

Suora kiinnike (sis. kiinnitysruuvit)

P398020-601 ®

L-kiinnike (sis. Kiinnitysruuvit)

P398020-500-3 @

Liitantékaapeli, suora liitin, pituus 3 m

P398020-501-3 ®

Liiitantakaapeli, kulmaliitin, pituus 3 m

Enemman tuotevaihtoehtoja ja lisétietoja I6ydat sahkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi
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Paineilman kasittely

Esiohjattu
rakenne

Paineenvahvistin
VBA

Viliaine

Paineilma (ilman sumuvoitelua)

Vaadittu suodatusaste

0,3 um

Tulopaine

0,1-1 MPa (1-10 bar)

* Korvaa ylimaaraiset kompressorit
* Matalampi linjapaine s&&staa energiaa ja pienentdd vuotoja

e Ei vaadi ulkoista séhkoliitantaéa

® Saatavana myos typpikaasulle, ota yhteyttd SMC:hen

Paineenkohotin aanenvaimentimella ja painemittarilla

Tuotekoodi oIS REEER VI Litantékoko | Painesuhde Séiadin Pirosmerkki
sééatoalue [MPa] [NL/min]

VBA11A-FO2GN @ 0,2-2,0 70 G maks. 4:1

VBA10A-FO2GN @ (2-20 bar) 230 Kasisaatod

VBA20A-FO3GN @

1000 G3/8 —
VBA22A-FO3GN @ 0,2-1,0 Esiohjattu
PP maks. 2:1

VBA40A-FO4GN @ (2-10 bar) o0 Kasisaatd

VBA42A-FOAGN @ G1/2 Esiohjattu

VBA43A-FO4AGN @ 0,2-1,6 (2-16 bar) 1600 Kasisaatod
Tarvikkeet

' VBA40A-FO4
Malli VBA10A-F02 VBA11A-F02 VBA20A-FO3 VBA22A-FO3 VBA42A-FO4 VBA43A-FO4

Painemittari G27-20-01 ® G36-10-01 ® KT-VBA22A-7 @ G36-10-01 ® G27-20-01 ®
Aénenvaimennin AN20-02 ® AN30-03 ® AN40-04 ®
Suuritehoinen

aénenvaimennin ANA1-02 ® ANAT1-03 ® ANAT-04 ®

Imaséiid yoatosnr v e VBATZ0AF V-G o VBATZ0AF-RQ @ .

VBAT10AF-SV-Q ® VBAT38AF-RV-Q ® VBAT38AF-RV-Q @

@ Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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3 Paineilman kasittely

Painemittari
G

Viliaine Paineima

Materiaali Pinnoitettu terés, polykarbonaatti ja alumiini

Tarkkuus +3 % 23 °C lampdtilassa

| agja valikoima
* Kysyttessa saatavana ruostumattomalla terésrungolla

Tuotekoodi Painealue [MPa] |  Litantakierre U'ko[*r‘r‘]"‘r‘ﬁ]""isua
G15-10-01 ® 0-10 R1/8, M5 015
(sis&kierre)
S G27-10-R1 ® 0-1,0 R1/16 026
3 G36-2-01 ® 0-02
3 G36-4-01 ® 0-04
2 R1/8 037,5
> G36-7-01 ® 0-07
o G36-10-01 ® 0-10
=
g G46-2-01 ® 0-02
G46-10-01 ® 0-10 R1/8
G46-15-01 ® 0-15
042,5
G46-2-02 ® 0-02
G46-10-02 ® 0-10 R1/4
G46-15-02 ® 0-15
G46-2-01-C ® 0-02
R1/8 "
G46-10-01-C ® 0-1,0 042,5
(paneeli-
G46-2-02-C ® 0-02 i asennukseen)
G46-10-02-C ® 0-10

Painemittari raja-arvojen varivy6hykkeilla
G36-L/G46-L/G53-L/G63-L

Viliaine Paineima

Materiaali Pinnoitettu/rst, polykarbonaatti, alumiini, messinki

Tarkkuus +3 % koko asteikosta 23 °C lampotilassa

* Séaadettava vihred véarivydhyke helpottaa tarkkailua

Tuotekoodi Pe[liMnEZl]U © | Litantakierre Ulko[krz‘?rl]l:]aisija Tuotekoodi Pe[liMn%Zl]U © | Litantakierre Ulkolﬁk?igja
G36-2-01-L ® 0-0.2 G53-2-01-L ® 0-0.2
G36-4-01-L ® 0-04 R1/8 037,5 G53-4-01-L ® 0-04
G36-10-01-L ® 0-1,0 G53-7-01-L ® 0-07 e
G46-2-01-L ® 0-02 G53-10-01-L ® 0-1,0 i
G46-4-01-L ® 0-0,4 R1/8 G53-2-02-L ® 0-02 '
G46-10-01-L ® 0-1,0 G53-4-02-L ® 0-04
G46-2-02-L ® 0-0.2 o425 G53-7-02-L ® 0-07 A
G46-4-02-L ® 0-04 R1/4 G53-10-02-L ® 0-1,0
G46-10-02-L ® 0-1,0 G63-10-01-L ® 0-1,0 R1/8
G63-10-02-L ® 0-1,0 R1/4 oes4

286 Enemman tuotevaihtoehtoja ja lisétietoja I6ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi



Paineilman kasittely

Jaahdyttava ilmankuivain

IDFA
1 * Nykyaikainen rakenne takaa tasaisen 3 °C painekastepisteen
8 ® Lammonvaihtimen korkea hy6tysuhde
73 * Ympadristoystavallinen kylmaaine R134a, R407C ja R410A

— ® Tayttaa standardin ISO8573-1 vaatimukset (painekastepiste +3 °C)
¢ Ruostumattomasta teréksesta valmistettu ldmmaonvaihdin mahdollistaa pitkan
kayttoian ja pienet painehaviot

Tekniset tiedot FA%E- FAI\E)LE- FAI\%E- F/L%E- FEE- FA|1D 5E- 'DFZASGO' 'DF2A37 o 'D'Zfo' ‘D'ZASQO' 5 A%OF FA|P2-5F IDFA150F|
23 23 23-K 23-K 23-K 23-K
,Qé Tuloilman paine [bar] 0,7 MPa (7 bar)
25 | Tuloiiman lampotila 35°C
z3 Ymparistolampotila 25°C
&., | Tuloiman paine [bar] 0,15-1,0MPa (1,5 - 10 bar)
éé Tuloilman lampétila 5..50°C 5..65°C 5..60°C
© © Ympéristélampatila 2 - 40 °C (suhteellinen kosteus enintéén 85 %) 2..45°C 2..45°C
liman tulo-/&htoliitanta Rc 3/8 ‘ Ret1/2 ‘ Re 3/4 ‘ Ret | R1 ‘FH 1/2‘ R2 R2 ‘ R21/2 | 5N g0
Tyhjennysliitanta [mm] 10 12 10
%*q@‘,g Kayttojannite 230 VAC (50 Hz) 3-vaihe 400 VAC
SEE | Nimellisvirta [A] 1.2 ‘ 1.2 ‘ 12 ‘ 1.4 ‘ 27 ‘ 2.9 49 ‘ 72 ‘ 12,0 ‘ 130 | 45 ‘ 53 ‘ 59
Kylmaaine R134a (HFC) R410A (HFC) R407C (HFC)
B Korkeus [mm] 473 498 498 568 568 578 605 825 863 1276 | 1276 | 1332
% Leveys [mm] 226 270 270 270 270 300 307 342 438 670 700 | 950
Syvyys [mm] 410 453 455 485 485 603 745 890 957 1120 | 1120 | 1290
Paino (kg) 18 22 23 27 28 46 49 68 95 110 245 270 | 350
3°C 7°C 10 °C 3°C 7°C 10 °C
Tuotekoodi NUmin oy
IDFASE-23 @ 200 250 280 12 15 17
IDFA4E-23 @ 400 510 560 24 31 34
IDFAGE-23-K ® 600 765 840 36 46 50
IDFABE-23-K ® 1080 1375 15615 65 83 91
IDFA11E-23-K ® 1330 1690 1865 80 101 112
IDFA15E-23-K ® 2000 2540 2800 120 162 168
IDFAGO-23 3400 5000 6 000 204 300 360
IDFA70-23 5200 6800 8 000 312 408 480
IDFA80-23 9200 10 900 12 000 562 654 720
IDFA90-23 13 500 15 000 16 000 810 900 960
IDFA100F-40 @ 14 335 17 335 20500 860 1050 1230
IDFA125F-40 @ 18 335 22 000 25835 1100 1320 1550
IDFA150F-40 @ 22 335 28165 32 000 1340 1640 1920

Virtaama on voimassa 20°C lampotilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 65 %

@ Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Kalvoilmankuivain

IDG
Tyyppi 1‘3‘5‘10‘20‘30‘50‘60‘75‘100
Véliaine Paineilma

Vaadittu suodatusaste

0,01 pm 0ljytdn paineilma

Tyopaine 0,3-0,85 MPa (3-8,5 bar) 0,3-1,0 MPa (3-10 bar)
Kayttolampétila 5...55°C -5...50°C
Kastepisteen ilmaisin Kysyttéessa Vakio

* Voidaan yhdistdd SMC:n suodattimiin ja s&atimiin

* Ei vaadi ulkoista kayttéjannitetta

* Kastepisteet -60 °C asti
Tuotekoodi LitAntékoko Poistoima NL/min LA yaama Kotﬁo(ﬁi;%fnc " kzs'girits;?[‘c]

suodattimiin)

IDG1-FO2 ® G1/4 2,5 10 -
IDG3-FO1 G1/8 6 25 0
IDG3H-FO1 G1/8 3 25 -15
IDG5-FO2 ® G1/4 12 50 20 -20
IDGEH-FO2 @ G1/4 6 50 -16
IDG10-FO2 ® G1/4 25 100 -20
IDG10H-FO2 ® G1/4 1 100 -15
IDG20-FO2 ® G1/4 50 200 %0 -20
IDG20H-F02 G1/4 22 200 -15
IDG30A-FO3 ® G3/8 60 300 -20
IDG30HA-FO3 G3/8 29 300 -156
IDG30LA-FO3 ® G3/8 18 75 0 -40
IDG50A-FO3 @ G3/8 86 500 -20
IDG50HA-FO3 G3/8 50 500 -15
IDG50LA-FO3 @ G3/8 25 110 -40
IDG60-FO4 @ G1/2 125 600 -20
IDG60H-FO4 G1/2 65 600 AMHE50C -16
IDG60LA-FO4 G1/2 54 170 -40
IDG60SA-FO4 G1/2 25 50 40 -60
IDG75-FO4 @ G1/2 150 750 -20
IDG75H-FO4 G1/2 80 750 AMIHa500 -15
IDG75LA-FO4 G1/2 68 240 -40
IDG75SA-FO4 G1/2 40 100 o -60
IDG100-FO4 ® G1/2 190 1000 -20
IDG100H-FO4 G1/2 110 1000 AMIHAS0C -15
IDG100LA-FO4 G1/2 100 300 -40
IDG100SA-F04 G1/2 80 150 o -60

Nimellisolosuhteet ovat tuloilman paine 0,7 MPa (7 bar) ja tuloilman lampdtila 25 °C.

Kiinnityskorvake

Tuotekoodi Sopii kokoon
BM59 3
BM59 5
BM61 10
BM63 20
BM64 %

50

60
BM65 75

100

Enemman tuotevaihtoehtoja ja lisétietoja I6ydat sahkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi
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Runko-/sivulinjasuodatin

AFF/AM/AMD
Viliaine Paineima
Tyopaine 0,1-1,0 MPa (1-10 bar)
Kayttolampéotila -5..60°C

Modulaarinen Paéavirtasuodatin,
sivuvirtasuodatin, koot 70/80/90
koot 20/30/40

* Koskee kokoja 70/80/90

* Suodatusasteet ISO 8573 mukaiset
* Suurempi virtaama ja pienempi painehavio kuin edeltdjamalleissa
o Kaytannollinen suodattimen vaihto - helpompi huoltaa

* Painehavion iimaisin vakiona® - auttaa huollon ennakoinnissa

AFF-paasuodatin, automaattinen tyhjennys. Suodatin elementin vaihtotarpeen ilmaisin (AFF70/80/90) Huolto-osa
Tuotekoodi Liitantakoko Virtaama NL/min Virtaama [m?*/h] Suodatusaste Suodatinelementti
AFF20-FO2C-D ® G1/4 300 18 AFF24P-060AS
AFF30-FO3D-D @ G3/8 750 45 AFF34P-060AS
AFF40-FO4D-D ® G1/2 1500 90 1 um (vedenerotus | AFF44P-060AS
AFF70D-F10 ® G1 7 000 420 vahintéan 99 %) | AFF-EL70D
AFF80D-F14 @ G11/2 11 000 660 AFF-EL80D
AFFO0D-F20 @ G2 14 500 870 AFF-EL90D
AM-mikrosuodatin, automaattinen tyhjennys. Suodatin elementin vaihtotarpeen ilmaisin (AM70/80/90)
Tuotekoodi Liitantakoko Virtaama NL/min Virtaama [m®%h] Suodatusaste Suodatinelementti
AM20-F02C-D ® G1/4 300 18 AM24P-060AS
AM30-FO3D-D @ G3/8 750 45 AMB34P-060AS
AM40-FO4D-D ® G1/2 1500 90 0,1 um AM44P-060AS
(6liypitoisuus maks.
AM70D-F10 ® G1 7 000 420 1,0 mg/m¢) AM-EL70D
AMBO0D-F14 @ G11/2 11 000 660 AM-EL80D
AM90D-F20 ® G2 14 500 870 AM-EL90D

AMD-mikrosuodatin, auto

maattinen tyhjenny

s. Suodatin elemen

tin vaihtotarpeen ilmaisin (AMD70/80/90)

@ Varastotuote ® Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Tuotekoodi Liitantakoko Virtaama NL/min Virtaama [m®%h] Suodatusaste Suodatinelementti
AMD20-F02C-D ® G1/4 300 18 AMD24P-060AS
AMD30-FO3D-D @ G3/8 750 45 AMD34P-060AS
AMDA40-FO4D-D ® G1/2 1500 90 ~ 001um AMDA44P-060AS
(6liypitoisuus maks.
AMD70D-F10 ® G1 7 000 420 0,1 mg/md) AMD-EL70D
AMD80D-F14 @ G11/2 11 000 660 AMD-EL80D
AMD90D-F20 ® G2 14 500 870 AMD-EL90D
AMK-aktiivihiilisuodatin
Tuotekoodi Liitantakoko Virtaama NL/min Virtaama [m%h] Suodatusaste Suodatinelementti
AMK20-F02-D G1/4 300 18 ) AMK24P-060AS
AMK30-F03-D Ga/8 750 45 Olypitoisuus maks. - Fayyea4p 060as
0,003 mg/m?
AMK40-F04-D G1/2 1599 90 AMK44P-060AS
Kiinnityskorvake, sis. 2 ruuvia Kiinnityskorvake, sis. 2 ruuvia
Tuotekoodi Sopii kokoon Tuotekoodi Sopii kokoon
AF24P-070AS ® 20 AM-BM70D @ 70D
AF34P-070AS ® 30 80D
AM-BM90D @
AF44P-070AS ® 40 90D
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Mikrosumu-/aktiivihiilisuodatin
AMH/AME/AMF

Véliaine Paineilma

Tyopaine 0,05-1,0 MPa (0,5-10 bar)

Kayttélampétila 5...60°C

AMH, mikrosumunerotin esisuodattimella (2 vaihetta). Automaattinen tyhjennys ja suodatinelementin
vaihtotarpeen ilmaisin

Tuotekoodi Liitantakoko  |Virtaama NL/min| Virtaama [m%/h] | Suodatusaste Suod.elementti
AMH150C-FO2D-T @ G1/4 200 12 AMH-EL150
AMH250C-FO3D-T @ G3/8 500 30 AMH-EL250
AMH350C-FO4D-T ® G1/2 1000 60 AMH-EL350
AMHA450C-FOBD-T ® c3/4 2000 120 0,01 km AMH-EL450
AMH550C-F10D-T @ G1 3700 222 AMH-EL550
AMHB50-F14D-T ® G11/2 6 000 360 AMH-EL650
AMH850-F20D-T ® G2 12 000 720 AMH-EL850

AME supersumunerotin ja mikrosuodatin, punainen vaihtotarpeen ilmaisin suodatinelementissa

[Tuotekoodi Liitantakoko  |Virtaama NL/min| Virtaama [m*/h] | Suodatusaste Suod.elementti
AME150C-FO2 ® G1/4 200 12 AME-EL150
AME250C-FO3 ® G3/8 500 30 AME-EL250
AMEB50C-FO4 @ G1/2 1000 60 AME-EL350
AME450C-FO6 @ G3/4 2000 120 0,01 um AME-EL450
AMES50C-F10 @ G1 3700 222 AME-EL550
AMEB50-F14 G11/2 6 000 360 AME-EL650
AME850-F20 G2 12 000 720 AME-EL850

AMF, aktiivihiilisuodatin hajunpoistoon

[Tuotekoodi Litantakoko |Virtaama NL/min| Virtaama [m?/h] | Suod.elementti
AMF150C-FO2 ® G1/4 200 12 AMF-EL150
AMF250C-FO3 ® G3/8 500 30 AMF-EL250
AMF350C-F04 @ G1/2 1000 60 AMF-EL350
AMF450C-F06 @ G3/4 2 000 120 AMF-EL450
AMF550C-F10 ® G1 3700 222 AMF-EL550
AMF650-F14 G11/2 6 000 360 AMF-EL650
AMF850-F20 G2 12 000 720 AMF-EL850

Kiinnityskorvake Modulaariset vélikappaleet

Tuotekoodi Sopii kokoon Tuotekoodi Sopii kokoon
AM-BM101 @ 150 Y200-A ® 150
AM-BM102 @ 250 Y300-A ® 250
AM-BM103 @ 350 Y400-A ® 350
AM-BM104 @ 450 Y500-A ® 450
AM-BM105 @ 550 Y600-A ® 550
BM56 @ 650

BM57 @ 850

Enemman tuotevaihtoehtoja ja lisétietoja I6ydat sahkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi
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Vedenerotin
AMG

Viliaine Paineima

Tyopaine 0,15-1,0 MPa (1,5-10 bar)

Kayttélampdtila 5...60°C

¢ Erottaa jopa 99 % kondenssivedesta
¢ Automaattinen tyhjennys
¢ \oidaan yhdistdéd SMC:n suodattimiin ja paineensaéatimiin

Tuotekood Liitéintékoko \[/,\';)‘Ij;”ﬁ SQ:;?:::"?U E
AMG150C-FO1C ® G1/8 300 AMG-EL150 3
AMG250C-F02D @ G1/4 750 AMG-EL250 s
AMG350C-F03D @ G3/8 1500 AMG-EL350 Sarja AMG %
AMGB350C-F04D @ G1/2 1500 AMG-EL350 %, £
AMGA450C-F04D @ G1/2 2200 AMG-EL450 R o
AMG550C-FO6D @ G3/4 3700 AMG-EL550
AMGB50-F10D ® G 6000 AMG-EL650
AMG650-F14D @ G11/2 6000 AMG-EL650
AMG850-F20D @ G2 12 000 AMG-EL850
Kiinnityskorvake
Tuotekoodi Sopii kokoon
AM-BM101 ® 150
AM-BM102 @ 250
AM-BM103 @ 350
AM-BM104 @ 450
AM-BM105 @ 550
BMV56 ® 650
BMV57 @ 850
Modulaariset valikappaleet
Tuotekoodi Sopii kokoon
Y200-A ® 150
Y300-A ® 250
Y400-A ® 350
Y500-A ® 450
Y600-A ® 550
291
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Automaattinen tyhjennysventtiili

AD402

Viliaine

Paineima

Tyopaine

0,15-1,0 MPa (1,5-10 bar)

Kayttolampétila

-5..60°C

Min. virtaama

400 NL/min (kompressorin virtaama)*

* Korvaa aiemman mallin EAD402
* 3x suurempi tyhjennyskapasiteetti - kestaa myds enemman epapuhtauksia veden joukossa
 Lapinakyva kaksoisseindinen kuppi turvallista tarkkailua varten

® Saatavana my&s metalli- tai nylonkupilla
¢ N.O. ja N.C. tyhjennys vaihtoehdot kompressorin koosta riippuen

Tuotekoodi Liitantakoko Tyhjennysliitdnnan koko
AD402-F02D-A @ G1/4

AD402-FO3D-A ® G3/8 G3/8
AD402-FO4D-A ® G1/2

*Kompressoritehoa < 3,7 kW (400 NI/min) varten valitse C D:n sijaan, esim. AD402-FO3C-A

Automaattinen tyhjennysventtiili vaativiin

ymparistoihin
L ADH4000
Viliaine Paineiima
Tyopaine 0,05-1,6 MPa (0,5-16 bar)
Valiaineen lampétila 5..60°C
Min. virtaama 50 NL/min
o Kestad hyvin epapuhtauksia veden joukossa ilman toimintahairiita
e Ei vaadi ulkoista kayttéjannitetta
Tuotekoodi Liitantakoko Tyhjennysliitdnnan koko | Tyhjennyskapasiteetti Kiinnikesarja
ADH4000-F04 ® G1/2 G1/2 400 ml/min BM58

Kayttdesimerkkeja

Keskitetty
tyhjennysputki

Enemman tuotevaihtoehtoja ja lisétietoja I6ydat séhkoisesta tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi
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Slovakia +421 (0413213212
Slovenia +386 (0)73885412
Spain +34 902184100
Sweden  +46 (0)86031200
Switzerland +41 (0)523963131
Turkey +90 212 489 0 440
UK

www.smit. it
www.smcpneumatics.nl
WWW.SMC-Norge.no
www.sme.pl
WWW.SMC.EU
www.smcromania.ro
www.smc-pneumatik.ru
www.sme.sk
WWW.SMC.Si
WWW.SMC.EU
WWW.SMC.NU
www.smc.ch
www.smcpnomatik.com.tr

info@smolt.lt
info@smcpneumatics.nl
post@smc-norge.no
office@sme.pl
postpt@smc.smees.es
smcromania@smcromania.ro
info@smc-pneumatik.ru
office@smc.sk
office@smc.si
post@smc.smces.es
post@smc.nu
info@smc.ch
info@smcpnomatik.com.tr

+44(0)845 121 5122 www.smcpneumatics.co.uk  sales@smcepneumatics.co.uk

Oikeus virheisiin ja teknisiin muutoksiin pidatetaan.
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