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Installatie- en onderhoudshandleiding
VK300 en VK3000-reeks direct bediende
magneetventielen met 3 en 5 poorten

Bewaar deze handleiding op een zodanige plaats, dat deze steeds kan worden geraadpleegd indien nodig

Gebruik deze handleiding steeds in combinatie met de meest actuele productcatalogus.

Veiligheidsinstructies

Deze veiligheidsinstructies zijn opgesteld om gevaarlijke situaties en / of
schade aan apparatuur te voorkomen. In deze instructies wordt de aandacht
op potentiéle risico's gevestigd middels ‘Let op', ‘Waarschuwing' of ‘Gevaar'.
Neem de veiligheidsrichtlijnen 1S04414" en JIS B 8370 alsmede alle overige
van toepassing zijnde veiligheidsrichtlijnen in acht om de veiligheid te
garanderen.

2. Pneumatisch bediende machines en apparatuur mogen uitsluitend
worden bediend door speciaal daartoe opgeleid personeel.
Perslucht kan gevaar opleveren wanneer de operator er niet mee
vertrouwd is. Montage, bediening of reparatie van pneumatische
systemen moet worden uitgevoerd door speciaal daartoe opgeleide,
ervaren operators.

3. Voer geen onderhoud uit aan machines / apparatuur of probeer
geen onderdelen te verwijderen voordat de veiligheid is

YISO 4414: 'Pneumatic fluid power - Recommendations for the application gewaarborgd.

of equipment to transmission and control systems' (pneumatisch aandrijven - 1) Vericht geen inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan

aanbevelingen voor het gebruik van apparatuur in overbrengings- en machines / apparatuur voordat is nagegaan of alle

gegelsystemen). , . o . bedieningselementen daadwerkelijk zijn vergrendeld.

' JIS B 8370: 'Pneumatic system axiom' (axioma pneumatisch 2) Indien uitrusting moet worden verwiderd, volg dan te allen tijde

systeem). bovengenoemde veiligheidsprocedures. Schakel de lucht- en
. o . stroomtoevoer uit en laat alle perslucht uit het systeem ontsnappen.

LET OP : Bedieningsfouten kunnen persoonlijk 3) Zorg ervoor dat alle veiligheidsmaatregelen zijn genomen voordat

letsel en / of schade aan apparatuur tot gevolg hebben. de machine / apparatuur weer wordt opgestart om het plotseling in

o ) werking treden van cilinders, etc., te voorkomen (laat de lucht
WAARSCHUWING : Bedieningsfouten kunnen emstig geleidelijk aan in het systeem stromen om tegendruk te creéren,
persoonlijk letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.

m.a.w. breng een soft-start klep aan in het circuit).

Neem contact op met SMC alvorens het product:

1) toe te passen onder omstandigheden resp. in omgevingen die niet
vermeld staan in de betreffende productspecificaties of bij gebruik
van het product in de open lucht.

2) te gebruiken in installaties die verband houden met kernenergie,
spoorwegen, luchtvaartnavigatie, voertuigen, medische apparatuur,

B

GEVAAR : Onder bepaalde omstandigheden bestaat het %
risico op ernstig persoonlijk letsel of zelfs de dood.

WAARSCHUWING

Of pneumatische uitrusting al dan niet geschikt is voor het
beoogde doel valt onder de verantwoordelijkheid van de levensmiddelenproductie en -voorziening, recreatievoorzieningen,
persoon die het pneumatisch systeem ontwerpt of de noodstopcircuits, drukapplicaties of veiligheidsuitrusting.
specificaties daarvan opstelt. 3) toe te passen in installaties die een negatieve uitwerking kunnen
Daar de in deze installatie- en onderhoudshandleiding gespecificeerde hebben op de mens, diens eigendommen of dieren, en dan ook een
producten worden toegepast onder uiteenlopende speciale veiligheidsanalyse vereisen.
bedrijfsomstandigheden, moet steeds aan de hand van de betreffende A

LET OP

specificaties resp. de resultaten van onderzoek / testen worden bepaald
of deze daadwerkelijk voldoen aan de specifieke eisen. ) . )

Zorg ervoor dat het luchttoevoersysteem is voorzien van filters voor deel-
tjes van 5 micron en groter.

A\ WAARSCHUWING
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Lucht- en stroomvoorziening moeten AFGESLOTEN zijn alvorens met
de installatie kan worden begonnen.

Gebruik deze ventielen niet in omgevingen waarin explosiegevaar bestaat.
Gebruik deze ventielen niet in omgevingen waarin corrosiegevaar bestaat.
Raadpleeg SMC bij gebruik van het ventiel in situaties waarin dit
gedurende een lange periode bekrachtigd moet blijven.

Wanneer de ventielen worden blootgesteld aan water- of oliedruppels
resp. aan lasspetters, zorg dan voor voldoende afscherming.

Zorg dat de ventielen tegen vorst beschermd zijn.

Wanneer andere spanningen worden gebruikt, moet het ventiel
volledig worden vervangen.

Deze ventielen kunnen door hun constructie niet uit elkaar worden genomen.
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Specificaties

Bediening Direct bediend enkel magneetventiel met 2 posities
Medium Lucht
. Standaard [ 0~0,7MPa
Bereik werkdruk Vacuim [ 101,2kPa~ 0.1 MPa
Omgevings- en mediumtemperatuur Max. 50 °C
Standaard [ 10 ms of minder

* Reactietijd

Laag wattaget | 15 ms of minder

Handbediening Niet vergrendelbaar, met drukknop
Smering Niet vereist

Bevestiging In elke positie

** Schok- / trillingsbestendigheid 300 m/s% 50 m/s?
Beschermingsklasse IP65

* Volgens JIS B 8374-1981 statische belastingstest (bij nominale spanning zonder piekspanningsbeveiliging)
** Schokbestendigheid: ~ Geen storing tijdens valtest (getest langs ventielas en haaks op het hoofdventiel en armatuur, zowel bekrachtigd
als gedeactiveerd)
Trillingsbestendigheid: Geen storing tijdens test (‘sweep' van 8,3 tot 2000 Hz langs ventielas en haaks op het hoofdventiel en armatuur,
zowel bekrachtigd als gedeactiveerd)(beginwaarde).

Ventielspecificaties

Elektrische aansluiting DIN-connector (D)
. . AC 100V, 110V, 200V, 220V, 240 V

Nominale spanning OC I 6V 12V 24V 48V
Max. toelaathare spanning +10%

Aantrekken 9,5 VA /50 Hz, 8 VA / 60 Hz
Opgenomen vermogen Houdkracht 7VAT50 Hz, 5 VA ] 60 Hz
Stroomverbruik Standaard 4w

Laag wattage 2W
Piekspanningsbeveiliging AC varistor - -

DC Diode (12 V of minder: Varistor)
Indicatie /Sg [lsgn-lampje

Gebruik van VK300-reeks voor vaculimtoepassingen
Wanneer een ventiel uit de VK300-reeks wordt voorgesteld voor
vaculimtoepassingen, moet bij voorkeur type VK33*V of VK33*W
worden gebruikt..

A LET OP

De hierboven genoemde ventielen verschillen van de vacuimretentie
typen.

Wanneer vacuiimschijven worden gebruik, breng dan een luchtfilter
uit de ZF-reeks aan tussen vaculimschijf en ventiel, om te voorkomen
dat stof in het ventiel binnendringt.

Breng een geluiddemper in de uitlaatpoort aan.

A LET OP

Gedurende lange tijd bekrachtigen

Gebruik type VK33*E wanneer sprake is van bovengenoemde
toepassing en laat het ventiel elke maand een keer schakelen.
Raadpleeg SMC voor gebruik bij toepassingen als afsluitventiel.

VK3000-reeks
De luchtinlaatpoort, bij deze reeks poort nr. 1, kan niet worden
gebruikt voor vacuiimtoepassingen.

Gebruik van VK3000 als ventiel met 3 poorten
Een VK3000 ventiel kan worden gebruikt als ventiel met 3 poorten NO
(normaal open) en NC (normaal dicht) ventiel, door een cilinderpoort
als hieronder weergegeven af te sluiten met een plug.

Positie afsluitplug Poort nr Poort nr. 4
Werking NC NO
Plug
4 o Plug 4 2
JIS symbool / \ ;I} /\/\ ; \
Tl TIiT
513 513

N\ WAARSCHUWING

ZORG DAT DE UITLAATPOORTEN OPEN BLIVEN, WANNEER EEN
VENTIEL WORDT GEBRUIKT ALS VENTIEL MET 3 POORTEN.

Verdeelblok (aanbrengen van magneetventiel en blindplaat)

VK300-reeks (afb. 2)

(1) Type VK332
M3x26
schroef met .
veerring

DXT199-23-4

VK332-0G-01

. <3z
Pakking verdeelblok_—
VK300-41-1 1
Te gebruiken basisplaat
Type VV3k3-20
Tpe WKS-2L 4\ eelblok

Type VV5k3-20
Type VV5k3-21

(3) Montage blindplaat
Onderdeelnr. VK300-42-1A

M3X8
schroef met

VK300-33-3

Blindplaat
VK300-42-1

Pakking voor -
blindplaat 7

VK300-41-3

l Te gebruiken basisplaat identiek voor alle typen VV3k3

(2) Type VK334
M3X26
schroef met
veerring
DXT199-23-4
VK334-0G

Pakking verdeelblok
VK300-41-2
Te gebruiken basisplaat

VK300-45-1 subbasisplaat
Type VV3k3-40

Type VV3k3-(S)42

Type VV5k3-40 Verdeelblok

Type VV5K3-(S)41
Type VW5K3-(S)42

Afb. 2

VK3000-reks (afb. 3)

(1) Type VK3120 (2) Type VK3140
M3X26
schroef met M3X26
schroef met

veerring
DXT199-23-4

veerring
DXT199-23-4

VK3120-0G-01 VK3140-0G

schroef met
veerring /8 a

VK300-33-3
Blindplaat <
VK3000-7-1

|9

Pakking voor blindplaat %\’(g/]>

VK3000-6-3 \ 1

Pakking verdeelblok &
VK3000-6-1 Pakking verdeelblok ’
Te gebruiken basisplaat VK3000-6-2 l !
%g‘; wgtggg ] Verdeelblok Te gebruiken basisplaat
) VK3000-9-1 subbasisplaat
Montage blindplaat Type VV5k3-40
Onderdeelnr.  VK3000-7-1A Type VW5K3-(S)41 | verdeelblok

Maxs Type VV5K3-(S)42

Te gebruiken basisplaat identiek voor alle typen VV5k3

Afb. 3
Type VV5k3-20 Type VV5k3-40
P
VK332-0G-01 A
e | Plug { Plug
VK3000-8-1 VK3000-8-1
VK3120-0G-01 ‘ VK3140-0G

Markering Markering
(Inkeping) (Inkeping)

Afb. 4

Combinatie van ventielen uit de VK300 en VK3000-reeks (Afh. 4 A ] LET OP

Een ventiel uit de VK300-reeks kan ook worden aangebracht op een
verdeelblok bedoeld voor de VK3000-reeks.

(1) Wanneer een verdeelblok van het type VK5k5-20 of VV5k3-40
wordt gebruikt, sluit dan de betreffende uitlaatpoort op het
verdeelblok af m.b.v. een rubberen PLUG, onderdeelnr. VK3000-8-
1. Deze poort is niet nodig wanneer een ventiel met 3 poorten
wordt aangebracht.

Een ventiel met 3 poorten kan ook op extra genoemde
verdeelblokken, te weten de typen VV5k3-21, VV5k3-(S)41 en
VV5k3-(S)42 worden gebruikt zonder extra aanpassingen.

S

Wanneer een naar 3 poorten omgezet ventiel met 5 poorten weer
teruggeconverteerd wordt naar 5 poorten, verwijder dan de plug
in de uitlaatpoort.

Wanneer een ventiel met 3 poorten (VK300) op een verdeelblok,
bedoeld voor de VK3000-reeks, wordt gemonteerd, is de werking
van het ventiel NC (normaal gesloten). Wanneer de werking NO
(normaal open) vereist is, sluit dan poort nr. 4 van een ventiel met
5 poorten af met een plug.

Bij het aansluiten vanaf het verdeelblok komt poort nr. 2 van een
ventiel met 3 poorten uit op poort nr. 4 van het ventiel met 5
poorten. Sluit poort nr. 2 met een plug af om te voorkomen dat
deze verkeerd wordt aangesloten.



Indicatie en piekspanningsbeveiliging

DIN-connector (afb. 6

Aansluiten

Draai de bevestigingsschroef los en verwijder de connector uit het
aansluitblok van het magneetventiel.

Steek hierna een schroevendraaier in de gleuf aan de onderzijde van
het aansluitblok en de behuizing en wrik het aansluitblok en de
behuizing uit elkaar.

Draai de aansluitklemschroeven op het blok los, breng de draad in het
aansluitblok aan en zet de draad vast m.h.v. de betreffende schroef in
het aansluitblok.

Bepaal de voor de betreffende toepassing juiste positie voor de
behuizing en breng het aansluitblok aan in de behuizing tot dit
vastklikt.

Haal de borgmoer met de hand aan om de bedrading te borgen.

Borgmoer

Bevestigingsschroef /g Onderlegring

Doorvoertule ; Q
Behuizing (rubber)

ﬁ?
(Code) .’ (Indicatie

' ) N
Zie tabel | ~ pansluitblok___
verderop )

Aansluitschroeven
(3 stuks)

Afb. 6

Aansluiting indicatie/piekspanningsbeveiliging (afb. 7)

Sluit bij gebruik van een DIN-connector bij DC-voeding de positieve zijde
aan op de zijde gemarkeerd met het cijfer 2 (+) op het aansluitblok.

Circuitschema's (afb. 8

Nominale DIN-connector (D) Symbool
spanning Standaard, type Y, V & W Type voor langdurige bekrachtiging (E) typenr.
= N 1 NL1l O—ppb—
2 B 5
= Varistor - Diode & 1\ & S
5 ansto 1 & Lf1 &
§1 Nr. 2 NL2 @—————
AC
Nr. 1 Nr. 1
2
5] —
= Neon- 1 g Neon- C 1 T 7
= lampje 1o lampje a
(<5
=
Nr. 2 Nr. 2
2 Nr. 1 o—p
g ® ot
g i & {15
£ oel S
5 Diode i p
S NL2 g
DC N 0
24V
48V N Nl o o
B (+) = .
2 <5}
= lED ¥ 2 & 31 Spoel z
P L 3 L
= N2 o Y
¢
2
5 Nr. 1
g R
= i Spoel S
3 J
=
DC S Nr.2 ¢
6V
12v
) Nl © Ky
8 3
s LED | Spoel z
3
= NL2 ©
Connector met doorvoertule (afb. 5) Rood (+
_Roo

Sluit bij een piekspanningsbeveiliging bij een DC-voeding de positieve
zijde aan op de rode draad en de negatieve zijde op de zwarte draad.
Bij AC-spanning is de blauwe draad bedoeld voor 100 V AC en de rode
voor 200 V AC. De grijze draad is voor andere spanningen.

Zwart() | BiIDC

Piekspanningsheve

>, iliging

Afb. 5

Indicatie (geintegreerd

*Markering in copnector)

Piekspanningsbeveiliging
(geintegreerd
in aansluitblok)

*Markering

Bij 24V DC of meer
Bij AC en 12 V DC of minder

2 l l 1
[ J (=) (+)

AC-circuit

NL: Neon-lamp
R: Weerstand

DC-circuit
12V of minder

X LED

2 1
)

LED: Oplichtende diode
R: Weerstand

DC-circuit
24V of meer

N

D: Beveiligingsdiode
LED: "light emitting diode’
R: Weerstand

A LET OP

Wanneer toch een smeermiddel moet worden gebruikt, dient turbine-
olie nr. 1 volgens 1SO VG32 te worden gebruikt.

Wanneer eenmaal een smeermiddel is gebruikt, moet men blijven
smeren, daar het oorspronkelijke smeermiddel dan weg is.

Lekspanning (afb. 9

Wanneer een RC-element (piekspanningsbeveiliging) parallel is
geschakeld met het schakelelement, loopt de spanning op t.g.v. de
lekstroom door het RC-element.

Afb. 7

Onderdeelnr. connector zonder indicatie:
VK300-82-1.

Onderdeelnr. connector met indicatie:
zie onderstaande tabel.

Afb. 8

Veranderen van de positie van de connector (kabel)
Wanneer de behuizing los is van het aansluitblok, dan kan deze in
stappen van 90° worden geroteerd in elke richting om de plaats van
de elektrische aansluiting te wijzigen.

N\ WAARSCHUWING

Wanneer een indicatie in de connector is geintegreerd, zorg dan dat
deze niet beschadigd raakt met de bedrading.

Geschikte kabel ( 2 of 3* aansluitingen)

De buitendiameter van de kabel moet 3,5 ~ 7 mm bedragen.

*N.B.: kabels met 3 aansluitingen worden gebruikt wanneer een
massa-aansluiting nodig is.

A LET OP

Trek een connector altijd verticaal los en sluit deze altijd verticaal aan,

*Markering op aansluitblok.

Nominale spanning *Markering Onderdeelnr. nooit onder een hoek.
AC 100V 100V VK300-82-2-01
AC 110V 110V VK300-82-2-03 Aanhaalmomenten aansluitingen
AC 200V 200V VK300-82-2-02
AC 220V 220V VK300-82-2-04 Bevestigingsschroef Aanhaalmoment Nm
AC 240V 240V VK300-82-2-07 M5 15~2
DC6V 6V VK300-82-4-51 Re (PT) 1/8 7~9
DC12V 12V VK300-82-4-06
DC 24V 24\VD VK300-82-3-05 Smering
DC 48V 48 VD VK300-82-3-53 Het ventiel is voldoende gesmeerd voor de gehele levensduur en hoeft

dus niet meer gesmeerd te worden.

_____ Ventiel

= N } Lekspanning s
= = 2
§- © !QE) I ‘ @7
gl L3 5
= . D
8 | & S

j'J Lekstroom l

oo e i i e e o

Afb. 9

Zorg dat de reststroomlekkage beperkt blijft tot 20% of minder dan
nominale spanning voor AC-spoelen en 2% of minder dan de
nominale spanning voor DC-spoelen.

Onderhoud
A WAARSCHUWING

Wanneer de nominale spanning wordt gewijzigd, MOET het ventiel
worden vervangen, omdat de spoel alleen kan niet worden vervangen.
Deze ventielen kunnen door hun constructie niet uit elkaar worden
genomen.

Bij uitoefening van extreme krachten, kan het ventielgedeelte
beschadigd raken.

Voor aanvullende informatie, neem contact op met de dichtstbijziinde SMC
vestiging; zie hieronder.

GROOT-BRITTANNIE tel. 01908-563888  TURKIJE tel. 212-2211512
ITALIE tel. 02-92711 DUITSLAND  tel. 6103-402-0

NEDERLAND tel. 020-5318888 FRANKRIJK ~ tel. 01-64-76-10-00
ZWITSERLAND tel. 052-396 3131 ZWEDEN tel. 08-603 07 00
SPANJE tel. 945-184100 OOSTENRIK  tel. 02262-62-280
tel. 902-255255 IERLAND tel. 01-4501822
GRIEKENLAND tel. 01-3426076 DENEMARKEN tel. 70 25 29 00
FINLAND tel. 09-68 10 21 NOORWEGEN tel. 67-12 90 20
BELGIE tel. 03-3551464 POLEN tel. 48-22-6131847

PORTUGAL  tel. 02-610 8922



