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Diese Betriebsanleitung beschreibt die Installation und den Betrieb des Produkts.
Installation und Betrieb diirfen ausschlieBlich von Personen durchgefiihrt werden, die mit
dem Funktionsablauf vertraut sind bzw. die grundlegende Kenntnisse und Erfahrung in der
Handhabung industrieller Produkte im Bereich der Installation und des Betriebs haben.
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Sehr geehrter Kunde,
Danke, dass Sie sich fir den Kaltetrockner von SMC entschieden haben.

Die vorliegende Betriebsanleitung muss vor der Verwendung des Produkts sorgfaltig gelesen und
verstanden werden. Sie liefert alle wesentlichen Informationen zur Sicherheit sowie zur Maximierung der
Produkteffizienz, um die Lebensdauer des Produkts zu verlangern.

Darlber hinaus wird dringend empfohlen, alle Sicherheitsrichtlinien und -vorschriften zu befolgen, die von
der ortlichen Behdrde fur die ordnungsgemalie Installation und Verwendung festgelegt wurden.

Diese Betriebsanleitung beschreibt die Installation und den Testbetrieb des Produkts. Diese Aufgaben
sollten nur von Personen durchgeflihrt werden, die eine entsprechende Ausbildung haben und mit dem
Kaltetrockner vertraut sind.

SMC haftet nicht fir Probleme, die sich aus der Verwendung des Kaltetrockners zu anderweitigen Zwecken
ergeben.

Diese Anleitung enthalt vertrauliche Informationen, die Eigentum von SMC sind. Sie durfen weder ganz

noch teilweise vervielfaltigt, an andere weitergegeben oder auf andere Weise verwendet werden, es sei
denn, dies wurde von SMC schriftlich genehmigt.
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IDX-OM-W031
Kiltetrockner i Sicherheitsvorschriften

<> Sicherheitsvorschriften

Lesen Sie vor der Verwendung die wichtigen Sicherheitshinweise in
dieser Betriebsanleitung aufmerksam und nehmen Sie sie zur Kenntnis.

Betreiben Sie das Produkt nicht ohne Gehause.

N
AN

i-1 Warnung: Vor der Verwendung des Kaltetrockners

In diesem Kapitel geht es insbesondere um sicherheitsrelevante Themen.

Der Kaltetrockner wird nach dem Kompressor eingebaut, um Feuchtigkeit aus der Druckluft zu entfernen. Der

Hersteller haftet nicht im Falle zweckentfremdeter oder unsachgematier Verwendung.

Dieser Kaltetrockner wird mit Hochspannung betrieben und hat wahrend des Betriebs heil3e Oberflachen.
AuRerdem verfugt dieser Kaltetrockner tber einen Lufter samt Motor, die bei versehentlichem Kontakt schwere
Verletzungen verursachen kénnen. Es wird empfohlen, dass Sie sich fur Ersatzteile oder andere
Wartungsarbeiten an SMC direkt oder einen autorisierten SMC-Handler wenden. Wir empfehlen dringend, dass
jede Person, die mit diesem Kaltetrockner arbeitet, vorher die Anweisungen in dieser Anleitung liest und versteht.
In der Regel ist es notwendig, dass die beteiligten Personen entsprechend geschult werden, um Probleme im
Hinblick auf die Sicherheit und die richtige Anwendung anzugehen.

Nach kurzzeitigen Stromausfallen (auch wenn die Spannungsversorgung direkt wieder hergestellt wird) kann der Neustart
l&nger als ein gewdhnlicher Start dauem, oder das Gerat kdnnte aufgrund von Schutzvorrichtungen nicht starten.

Schalten Sie in diesem Fall den beleuchteten Schalter an der Vorderseite des Gerates aus und warten Sie 3

Minuten. Schalten Sie nach diesem Schritt den Schalter zum Neustart ein. Wenn das Gehduse des Kaltetrockners,

gedffnet ist, muss der beleuchtete Schalter in der OFF-Position stehen, da der Kaltetrockner bei Wiederherstellung

der Spannungsversorgung von selbst starten kann. )

Schliel3en Sie das Gerat nur an Spannungsquellen an, die transienten Uberspannungen ausgesetzt sind, die die
Uberspannungskategorie 2 ibersteigen (IEC60664-1)

Schlief3en Sie an TN- S Spannungsverteilersysteme nur an, wenn N leitfahig mit PE verbunden ist.

i-1-1 Verwendung von ,,Gefahr, ,Warnung“ und ,,Achtung” in dieser Betriebsanleitung
Bei der Konstruktion dieses Produkts hat die Sicherheit oberste Prioritat. Es gibt jedoch einige inharente
Risiken, die nicht ausgeschlossen werden kénnen. Dieses Betriebshandbuch teilt diese Risiken je nach
Schweregrad in die folgenden drei Kategorien ein: GEFAHR, WARNUNG und ACHTUNG. Lesen Sie diese
Anweisungen sorgfaltig durch und machen Sie sich mit ihnen vertraut, bevor Sie die Einheit in Betrieb

nehmen oder Wartungsarbeiten daran durchfihren.

/\ GEFAHR

»GEFAHR": weist auf eine unmittelbare Gefahrdung hin, die zu schweren
Verletzungen oder zum Tod fiihrt, wenn sie nicht vermieden wird.

/\ WARNUNG

»WARNUNG“: weist auf eine Gefdhrdung hin, die zu schweren Verletzungen
oder zum Tod fiihren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

/\ ACHTUNG

,»ACHTUNG": weist auf eine Gefahrdung hin, die zu leichten Verletzungen fiihren kann.

Serie IDFA i Sicherheitsvorschriften
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i-2 Gefahrenklassen und Positionen der Gefahrenhinweisschilder

Um Ihnen das Erkennen der Gefahrdungen zu erleichtern, ist die Einheit mit speziellen Gefahrensymbolen
ausgestattet, die auf verschiedene Gefahrdungen hinweisen. Vor dem Betrieb sind die Inhalte der
Gefahrdungen und die Positionen der Hinweisschilder zu prifen.

A Warnung

- Nur entsprechend geschultes, qualifiziertes Personal darf Aufgaben ausfiihren
wie z. B.: Betrieb, Installation, Verlagerung des Produkts und Wartungsarbeiten.

- Bei Storungen ergreifen Sie bitte die in dieser Betriebsanleitung vorgesehenen
MaBRnahmen.

- Identifizieren Sie Probleme gemaR dem Leitfaden in Kapitel 5 zur Fehlersuche, bevor
Sie mit den Wartungsarbeiten fortfahren.

- Im Falle von Problemen darf das Produkt nicht eingeschaltet werden. Wenn das
Produkt ausféllt oder ein Fehler auftritt, schalten Sie es sofort ab und wenden Sie
sich an den Kundendienst.

i-2-1 Gefahrenklassen
Fur das Produkt gelten die folgenden spezifischen Gefahrenklassen.

Gefahrdung durch Elektrizitat

Da dieses Produkt mit Hochspannung betrieben wird, besteht die Gefahr von
elektrischen Schlagen. Dieses spezielle Symbol wird zusammen mit Hinweisen

verwendet: ,,ACHTUNG*, ,WARNUNG* oder ,,GEFAHR*. Diese befinden sich auf

dem Produkt und in dieser Anleitung.

Gefahrdung durch heiBe Oberflachen

Da dieses Produkt bei Betrieb heild wird, besteht Verletzungsgefahr. Dieses

spezielle Symbol wird zusammen mit Hinweisen verwendet: ,,ACHTUNG*, Aé!
»WARNUNG*“ oder ,,GEFAHR*. Diese befinden sich auf dem Produkt und in dieser

Anleitung.

Gefahrdung durch rotierendes Objekt

Da dieses Produkt Bauteile hat, die sich mit hoher Geschwindigkeit drehen,
besteht Verletzungsgefahr. Dieses spezielle Symbol wird zusammen mit
Hinweisen verwendet: ,,ACHTUNG*, ,WARNUNG* oder ,,GEFAHR*. Diese
befinden sich auf dem Produkt und in dieser Anleitung.

Serie IDFA i-2 Gefahrenklassen und Positionen der Gefahrenhinweisschilder
i-2
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i-2-2 Geféihrdung_j durch Elektrizitat A
A Warnung

Innerhalb des Produkts befindet sich ein Starkstrombereich mit Hochspannung, der
durch das Gehause abgetrennt ist. Betreiben Sie das Produkt nicht ohne Gehéause

i-2-3 Gefahrdung durch heiBe Oberflachen

A Warnung

Da dieses Produkt Bauteile hat, die bei Betrieb heil werden, besteht die Gefahr von
Brandverletzungen. Diese Bauteile sind auch nach Abschalten der Spannungsversorgung
noch heil. Warten Sie, bis das Gerat abgekiihlt ist, bevor Sie es beriihren.

i-2-4 Gefahrdung durch
rotierenden Lufter
A Warnung

Da dieses Produkt Bauteile hat, die sich bei Betrieb drehen, besteht bei Beriihrung
Verletzungsgefahr. Liifter und Motor schalten sich automatisch ein und aus. Arbeiten
Sie daher nicht an ihnen, wenn die Spannungsversorgung eingeschaltet ist.

i-2-5 Gefahrdung durch den
Druckluftkreislauf _

A Warnung

Stellen Sie vor dem Austauschen oder Reinigen von Teilen sicher, dass die verbliebene
Druckluft aus dem Produkt abgelassen wurde und das Manometer ,,0“ anzeigt.
Hochdruck kann zum HerausschieBen von Objekten mit hoher Geschwindigkeit und
dadurch zu Verletzungen fuhren.

Serie IDFA i-2 Gefahrenklassen und Positionen der Gefahrenhinweisschilder
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i-2-6 Positionen der Gefahrenhinweisschilder
A Warnung

- Lesen und befolgen Sie die Hinweise auf den Gefahrenhinweisschildern.
- Entfernen oder verandern Sie keine Gefahrenhinweisschilder.
- Priifen Sie die Positionen der Gefahrenhinweisschilder.

A WARNUNG 2%

1 Entfernen Sie das Gehaduse nurzu
Wartungszwecken.
2 Stecken Sie niemals etwas in das Produkt;

andernfalls ist die Sicherheit nicht
gewahrleistet.

3 Trennen Sie die Spannungsversorgung
vom Gerét vor der Wartung, um einen
Elektroschock zu vermeiden.

4 Bringen Sie vor Wartungsarbeiten das Produkt
auf Raumtemperatur, um Verbrennungen oder

Erfrierungen zu vermeiden.
5 Vergewissern Sie sich, dass kein Luftdruck
vorhanden ist, bevor Sie Teile austauschen.
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i-2-7 Gefahrdung durch Kaltemittel
A Achtung

- Das Produkt verwendet Fluorkohlenwasserstoff (FKW) als Kaltemittel.

- Ein Ablassen von Fluorkohlenwasserstoff in die Atmosphare ist strengstens verboten.
Vor der Reparatur dieses Produkts muss das Kaltemittel in einem geeigneten
Evakuierungssystem gesammelt werden. Das gesammelte Kéltemittel muss von einer
qualifizierten Stelle ordnungsgemaR recycelt werden. Die Handhabung des
Kaltemittels ist Personal mit entsprechender Berechtigung vorbehalten.

- Das Gehduse des Produkts darf nur durch ordnungsgemaR geschultes, qualifiziertes
Personal geodffnet werden.

- Die Menge und die Art des Fluorkohlenwasserstoffs sind auf dem Typenschild angegeben.
Siehe Seite i - 6.

( Gesetz zurangemessenen Nutzung und Verwaltung von Fluorkohlenwasserstoffen A
(Acton Rational Use and Proper Management of Fluorocarbons)

J H Jmywa BTENERMR

Das Produkt verwendet Fluorkohlenwasserstoff (FKW) als Kaltemittel.

1 Die Freisetzung von Fluorkohlenwasserstoff ohne Genehmigung
ist untersagt.

2 Um das Produkt entsorgen zu kénnen, muss der
Fluorkohlenwasserstoff zundchst gesammelt werden.

3 Die Anzahl und Menge des Kéltemittels des fiir dieses Produkt
verwendeten Fluorkohlenwasserstoffs ist auf dem Typenschild des

Produkts angegeben.

4 Die GWP-Werte der berechneten Leckage von
Fluorkohlenwasserstoffen, die zu melden sind, sind wie in der
folgenden Tabelle angegeben.

COBBIIEAEE LT, 7004 (HFC) SRS ATNET,
TOVEEHEYICKERICRET S ERBELLATNET,
CORBERETIBAIE, T0VEDERNBRETT,
ARBIHEALTVS, J0VEAOHEES, S5
BRERTHIATVET,
HERAVEOREICERETA, 7080 GWP EIRUTIZRY £,

[ Kattemittel [ R134a | R407C | R410A [ R404A |
Kl GWP-Werte | 1430 | 1770 | 2090 [ 3920 | J

w N =

ES

Vorne
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i-2-8 VorsichtsmaBnahmen fiir den Gebrauch
A Warnung

Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf den Typenschildern. Entfernen oder
beschédigen Sie keine Warnschilder, und bestitigen Sie die Position aller Warnschilder.

/\ ACHTUNG #E

Lesen Sie vor dem Betrieb die Betriebsanleitung.
Sehen Sie einen ausreichenden Freiraum

fiir Liiftung und Wartungsarbeiten vor.
Halten Sie Wasser vom Produkt fern.

Sichern Sie den IN/OUT-Anschluss bei der
Verschlauchung mit einem
Schraubenschliissel.

Warten Sie vor dem Neustart 3 Minuten.
Stellen Sie sicher, dass sich die
Betriebsbedingung/Verdampfungstemperatur
im griinen Bereich befindet.

1 ZEAEICHTIRSBAEERA TS,
BE., AVTFVRAR—RERERL
TLEE W,
APKEF D OEVEIICLTLESL,
Il LN/ OUTH—F%ZR/NFT
HELTEELT(%%uO

BHCE IHEGELE 3 9 RICIT>TLEE L,
BETRIEBSBEDINGUNG - ZFiBEsHE S
Y—rETERALTLESY,

N =

S w

o o,

~

oo = ow

i-2-9  Weiteres Typenschild

IDF A%*E-** \

Pokk—kk
VOLTAGE

RUNNING CURRENT
REFRIGERANT
WEIGHT

MAX. PRESS.
SERIAL No.

4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, |
Tokyo 101-0021, Japan

@‘SND HADE [N Ce

\\ Typenschild /

Serie IDFA i-2 Gefahrenklassen und Positionen der Gefahrenhinweisschilder
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i-3 Entsorqung

Bei Entsorgung des Produkts muss das im Kaltemittelkreislauf enthaltene Kaltemittel und Kompressorol
gesammelt werden.

AN Achtung

Dieses Produkt enthalt Fluorkohlenwasserstoff HFC/FKW.

Ein Ablassen von Fluorkohlenwasserstoff in die Atmosphare ist strengstens verboten.
Vor der Reparatur dieses Produkts muss das Kaltemittel in einem geeigneten
Evakuierungssystem gesammelt werden. Das gesammelte Kaltemittel muss von einer
qualifizierten Stelle ordnungsgemaR recycelt werden. Die Handhabung des Kiltemittels
ist Personal mit entsprechender Berechtigung vorbehalten.

Das Gehausedes Produkts darf nur durch ordnungsgemaR geschultes, qualifiziertes
Personal geodffnet werden.

Die Menge und die Art des Fluorkohlenwasserstoffs sind auf dem Typenschild
angegeben. Siehe Seite i - 6.

A Achtung

Entsorgen Sie das Kaltemittel und Kompressoroél entsprechend den vor Ort geltenden
Bestimmungen.

Die Handhabung des Kaltemittels und Kompressorols ist Personal mit entsprechender
Berechtigung vorbehalten.

Das Gehause des Produkts darf nur durch ordnungsgemaR geschultes, qualifiziertes
Personal geodffnet werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten SMC-Héandler.

Serie IDFA i-3 Entsorgung
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i-4 Gewahrleistung und Haftungsausschluss/Bestimmungserfullung

Das Produkt unterliegt den folgenden Bestimmungen zu ,Gewahrleistung und Haftungsausschluss® und
zur ,Bestimmungserfillung®.
Lesen Sie diese Punkte durch und erklaren Sie lhr Einverstandnis, bevor Sie das Produkt verwenden.

Gewadbhrleistung und Haftungsausschluss

1. Die Gewahrleistungszeit betragt ein Betriebsjahr, gilt jedoch maximal bis zu 18 Monate nach
Auslieferung dieses Produkts. Fur das Produkt kdnnen des Weiteren die Lebensdauer, Laufleistung
oder zu berucksichtigenden Ersatzteile angegeben sein. Bitte erkundigen Sie sich bei lhrer
nachstgelegenen Vertriebsniederlassung.

2. Wenn innerhalb der Gewahrleistungszeit ein Fehler oder Schaden auftritt, der eindeutig von uns
zu verantworten ist, stellen wir lhnen ein Ersatzprodukt oder die entsprechenden Ersatzteile zur
Verfugung.

Diese Gewahrleistung gilt nur fir unser Produkt, nicht jedoch fir andere Schaden, die durch den Ausfall
dieses Produkts verursacht werden.

3. Lesen Sie vor der Verwendung von SMC-Produkten die Gewahrleistung- und
Haftungsausschlussbedingungen sorgfaltig durch, die in den jeweiligen spezifischen Produktkatalogen
zu finden sind.

Bestimmungserfullung

1. Die Verwendung von SMC-Produkten in Fertigungsmaschinen von Herstellern von
Massenvernichtungswaffen oder sonstigen Waffen ist strengstens untersagt.

2. Der Export von SMC-Produkten oder -Technologie von einem Land in ein anderes hat nach den
geltenden Sicherheitsvorschriften und -normen der an der Transaktion beteiligten Lander zu erfolgen.
Vor dem internationalen Versand eines jeglichen SMC-Produktes ist sicherzustellen, dass alle
nationalen Vorschriften in Bezug auf den Export bekannt sind und befolgt werden.

/A Achtung

Das Produkt wurde fiir die Verwendung in der herstellenden Industrie konzipiert.

Das hier beschriebene Produkt wurde fiir die friedliche Nutzung in Fertigungsunternehmen
entwickelt. Wenn Sie das Produkt in anderen Wirtschaftszweigen verwenden méchten, miissen
Sie SMC vorher informieren und bei Bedarf entsprechende technische Daten aushéndigen oder
einen gesonderten Vertrag unterzeichnen.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an die ndchste SMC-Vertriebsniederlassung.

Serie IDFA i-4 Gewahrleistung und Haftungsausschluss/Bestimmungserfiillung
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Kiltetrockner

IDX-OM-W031
1 Name der Teile und Funktionen

1-1 Name der Teile und Funktionen

IDFA22E,37E,55E,75E

Beleuchteter Schalter

(ON/OFF-Schalter)

Die Leuchte ist wahrend des
normalen Betriebs dauerhaft
eingeschaltet (ON).

Verdampfungsthermometer
Zeigt die
Verdampfungstemperatur des
Kaltemittels auf der
Niederdruckseite an.

Im Normalbetrieb befindet sich
die Anzeige im grinen Bereich.

Vordere Abdeckung Die
Klemmenleiste wird sichtbar, wenn Sie
diese Abdeckung entfernen.
SchlieRen Sie das Stromkabel durch
die Gummittille an.

S

L N PE[(D)

®|®|®
k_v_/

Kunden-Anschlussseite
Verbindungsschraube: M3
Verwendbares elektrisches Kabel:
min. 1,25 mm?
(Durchmesser: max. 6,5 mm)

Vorne

@ Name der Teile und Funktionen

Thermorelais

(Nur fur IDFA55E und IDFA75E) (Das
Thermorelais befindet sich hinter der
vorderen Abdeckung.) Siehe Seite 5-3
zum Zurucksetzen des Thermorelais.

Druckluft ausgang (OUT)

(C“'

Druckluft eingang (IN)

Luftungsgitter (Entliiftung)

eine Wand o. A. blockieren.

Der Lufter drickt hier die warme
Abluft aus dem Gerat. Nicht durch

Kugelhahn

Automatischer
Kondensatablass

Prifen Sie einmal taglich die

Funktion des Kondensatablasses.

Kondensat-Ablassleitung

Dient dem Ablassen des Kondensats

Hochdruckschalter

(Nur fiir IDFA55E und IDFA75E)

(Der Hochdruckschalter befindet sich hinter
der vorderen Abdeckung.) Siehe Seite 5-3
zum Zuricksetzen des Hochdruckschalters.

Abdeckungsverriegelung (x 2)

Serie IDFA

1-1 Name der Teile und Funktionen
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1 Name der Teile und Funktionen

Luftungsgitter (Ansaugen)
Der Lufter saugt Umgebungsluft
an. Blockieren Sie nicht die
Luftungséffnungen.

Vorne

Abdeckungsverriegelung (x 2)
(Nur fir IDFA75E)

Eine weitere befindet sich auf
gegeniberliegenden Seite.

/V
—

Abdeckungsverriegelung (x 2)
Eine weitere befindet sich auf
gegeniberliegenden Seite.

Gummitille
Durchflihrung Stromkabel

Serie IDFA

1-1 Name der Teile und Funktionen
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@ Transport/Installation

A Warnung

Das Produkt ordnungsgemaB verwenden. Wahrend der Installation, dem Betrieb,

Wartungs- und Inspektionsarbeiten darauf achten, dass keine Verletzungsgefahr besteht.

A Achtung

Transport, Installation und Wartungsarbeiten sowie gefahrliche Arbeiten sind von

entsprechend geschultem und erfahrenen Personal durchzufiihren, das mit dem Produkt
und dem System vertraut ist.

2-1 Transport
Bitte beachten Sie beim Transport des Produkts die folgenden Anweisungen:

Heben Sie das Gerat gerade an und achten Sie darauf, dass es nicht kippt.

Legen Sie das Produkt nicht auf die Seite, da es ansonsten beschadigt wird.

Hangen Sie das Produkt nicht an der Decke auf und hangen Sie es nicht an die Wand.

Das Produkt nicht mit montierten Teilen transportieren, wie z. B. mit einem an den Verbindungen des
Lufteinlass- oder auslassanschlusses angeschlossenen Luftfiter. Wenn es unvermeidbar ist, das
Produkt mit einem montierten Teil zu transportieren, verwenden Sie ein Befestigungselement, um zu
vermeiden, dass das Produkt wahrend des Transports Schwingungen ausgesetzt ist.

A Warnung

Dieses Produkt ist schwer.
Die einzelnen Modelle wiegen ca. 50 kg oder mehr. Zum Bewegen sind mehr als vier Personen
erforderlich, ein Gabelstapler ist notwendig.

Serie IDFA 2-1 Transport
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2-2 Installation

2-2-1 Standort
Das Produkt darf nicht unter folgenden Bedingungen betrieben oder gelagert werden. Diese

Bedingungen fithren zu Fehlfunktionen und Ausfillen.

Umgebungen, in denen das Produkt Regenwasser,
Feuchtigkeit, Dampf, Salzwasser oder Ol usw.
ausgesetzt ist.

Umgebungen mit Staub- oder Fremdkdrperbildung.

Umgebungen mit entziindlichen oder explosiven
Gasen.

Umgebungen mit dtzenden Gasen, Losungsmitteln
oder entziindlichen Gasen.

Umgebungen, die der direkten Sonneneinstrahlung
ausgesetzt sind bzw. in denen Strahlungswarme
erzeugt wird.

Umgebungen, in denen die Umgebungstemperatur
aulerhalb des folgenden Bereiches liegt:
Bei Betrieb: 2 bis 40 °C
Lagerung: 0 bis 50 °C (wenn sich kein
Kondenswasser in den Leitungen befindet)
Umgebungen, in denen sich die Temperatur rasch
andert.

Umgebungen mit starkem elektromagnetischen
Rauschen (starke elektrische oder magnetische
Felder oder Spannungsspitzen).

Umgebungen, in denen statische Ladung auftritt
oder durch das Gehause des Produkts entladen
wird.

Umgebungen, in denen hochfrequente Druckwellen
erzeugt werden.

Umgebungen, in denen die Gefahr eines Gewitters
existiert.

-2 -2 Verankerung
Der Kaltetrockner muss auf einer vibrationsfreien, stabilen, waagerechten und ebenen Oberflache installiert

werden.

« Einbau in Verkehrsmitteln
(Fahrzeuge, Schiffe, usw.).

* Umgebungen, die hdher als 2000 m liegen.

« Umgebungen, in denen starke Erschiitterungen
oder StoRe Ubertragen werden.

* Umgebungen, in denen Ubermafige Krafte und
Gewicht auf das Gehduse des Produkts
einwirken und zu einer Verformung fihren.

* Umgebungen, in denen kein ausreichender
Freiraum fur  die Durchfiihrung von
Wartungsarbeiten vorhanden ist (in dem Werk, in
dem das Produkt in Betrieb ist).

Fir Wartungsarbeiten notwendige Freirdume

Vorderseite : 600 mm
Ruckseite : 600 mm
Oben : 600 mm
Rechte Seite  : 600 mm
Linke Seite : 600 mm

» Umgebungen, in denen das Luftungsgitter des
Produkts verdeckt werden kann.

* Umgebungen, in denen die ausgelassene
Druckluft von Druckluftkompressoren oder
anderen Trocknern (heifl3e Luft) aufgesogen wird.

* Umgebungen, in denen plétzliche Druck-
/Durchflussveranderungen auftreten kénnen.

Siehe ,Kapitel 6 6-3 Abmessungen® flir Abmessungen.

Dieses Modell muss mit Ankerbolzen (nicht im Lieferumfang enthalten) installiert werden, um ein
Verschieben bei einem mdglichen Erdbeben zu verhindern (Ankerbolzen-Set: IDF-AB500).

-2 -3 Druckluftanschluss

Fur den Anschluss des Drucklufteinlasses und -auslasses sollte eine abnehmbare Verbindung — z.

B. eine Steckverbindung — verwendet werden.

Bei der Installation der Steckverbindung am Kaltetrockner das Drucklufteingangs- und

Druckluftausgangsrohr mit einem Maulschlissel fixieren.

Wenn Sie Teile montieren, wie z. B. einen Luftfilter an den Verbindungen des Druckluft-Einlass-

oder Auslassanschlusses, sorgen Sie daflr, dass dieses Teil ausreichend gestutzt wird, um eine

Ubermafige Krafteinwirkung auf das Produkt zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass die Schwingungen des Druckluftkompressors nicht Gbertragen werden.

Serie IDFA
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*  Wenn die Temperatur der Druckluft an der Eingangsseite héher als 50 °C ist, installieren Sie einen
Nachkuhler hinter dem Druckluftkompressor. Oder senken Sie die Temperatur der Umgebungsluft
am Installationsort auf unter 50 °C.

*  Wenn die Luftversorgung hohe Druckschwankungen (Pulsation) aufweist, ergreifen Sie Gegenmalinahmen, wie z. B. den
Einbau eines Lufttanks.

»  Spulen Sie die Leitungen vor dem Leitungsanschluss gut durch, damit keine Fremdkdrper wie Staub,
Dichtungsband, Dichtmittel usw. eindringen. Fremdkdrper in den Leitungen koénnen zu einer
verminderten Kihlleistung filhren bzw. den Ablass des Kondensats verhindern.

* Verwenden Sie Leitungen und Schraub-/Steckverbindungen, die dem Betriebsdruck und der
Betriebstemperatur standhalten. Schlief3en Sie die Leitungen dicht an, um Luftleckagen zu vermeiden.

«  Sehen Sie Bypass-Leitungen vor, um Wartungsarbeiten vornehmen zu kénnen, ohne den Druckluftkompressor
abzuschalten.

Bypassventil

Druckluft €ingang (IN)

Druckluft ausgang (OUT)

e
Bici

Ventil (OUT) Ventil (IN)

Verbindung Verbindung

Wir empfehlen den Einbau des als Zubehdr separat

” erhaltlichen Bypass-Verschlauchungssatzes. Die
Bestell-Nr. der Bypass-Verschlauchung wird im
Katalog aufgefiihrt.

2-2-4 Kondensatablassleitung

An den automatischen Kondensatablass ist ein Polyurethanschlauch mit einem Aufiendurchmesser von
10 mm angebracht. Das Ende des Schlauchs ist zur Atmosphare hin offen, damit das Kondensat durch
den Schlauch in einen Sammler oder ein Abflussrohr flieRen kann.

Druckluft wird verwendet, um das Kondensat zyklisch auszustoflien. Befestigen Sie die Ausgangsseite des
Schlauches, um Bewegungen des Schlauches wahrend des Ablassens zu verhindern.

Installieren Sie die Ablassleitung so, dass kein Kondensat eingeschlossen wird.

Achten Sie bei der Installation darauf, dass der Trockner nicht auf der Ablassleitung steht, die sich am Boden
des Gerats befindet. Achten Sie darauf, dass der Trockner den Schlauch bei der Installation nicht quetscht.

A Warnung_j

‘Beachten Sie bei der Handhabung des Kondensatablasses die
Sicherheitsbestimmungen und tragen Sie Schutzbrille, Schutzkleidung und
Schutzhandschuhe.

‘In Féllen, in denen sich Ol mit dem aus dem automatischen Kondensatablass
abflieBRenden Abwasser vermischt, wird die Fliissigkeit als Sondermiill betrachtet und eine
Aufbereitung in Ubereinstimmung mit den ortlichen Vorschriften ist erforderlich.

Serie IDFA 2-2 Installation
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2-2-5 Elektrischer Anschluss
A Warnung

* Der elektrische Anschluss darf nur von ordnungsgemaR geschultem
Personal durchgefiihrt werden.

* Vor dem Anschluss muss die Spannungsversorgung unterbrochen
werden. Nehmen Sie keine Arbeiten vor, solange Spannung anliegt.

+ Die Spannungsversorgung muss von einer stabilen Quelle ohne StoRspannungen
erfolgen.

« Achten Sie darauf, dass ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) mit
angemessener Leistung fiir Erdschlussstromschutz und Last in der
Spannungsversorgung des Produkts integriert ist, um Stromschlage und ein
Durchbrennen des Kompressormotors zu verhindern. Nahere Informationen
siehe ,,6-1 Liste der Spezifikationen®.

+ Die Versorgungsspannung des Produkts sollte den Spezifikationen auf Seite 6-1
entsprechen.

» Aus Sicherheitsgriunden ist fir das Produkt eine Erdung vorzusehen.

» Das Erdungskabel nicht an eine Wasser- oder Gasleitung oder einen Blitzableiter
anschlieBen.

« Achten Sie darauf, die Spannungsversorgung nicht zu uiberlasten, indem Sie
mehrere Einheiten an eine Versorgung anschlieRen.

* Der Kunde muss GegenmaRnahmen fiir Stromausfélle vorsehen. Der Kaltetrockner
startet nach einem Stromausfall méglicherweise nicht normal.

« Der Leitungsschutzschalter muss so ausgewahlt werden, dass er den
Sicherheitsstandards der giiltigen Vorschriften entspricht.

« Achten Sie darauf, den Schutzleiter in Bezug auf die anderen Anschliisse
immer zuerst anzuschlieBen und als letztes zu trennen.

« Achten Sie darauf, dass der Schutzleiter gegeniiber den stromfiihrenden
Leitern eine gewisse Zusatzldange hat, damit er nicht mechanisch belastet wird.

« Achten Sie auf eine korrekte Installation des Leistungsschalters, so dass er alle
stromfuhrenden Leiter trennt und der Bediengriff leicht zuganglich ist.

Spezifikation des Netzanschlusskabels
Bitte sehen Sie das folgende Netzanschlusskabel vor.
Netzanschlusskabel: 1,25 mm? (16AWG), 3-adrig (einschl. Erdungskabel), AuBendurchmesser: ca. 8
bis 12 mm.
Fur die Verdrahtung im Inneren des Produkts wird eine zusatzliche Lange von ca. 0,1 m (4 in) bendétigt.
Lange des Netzanschlusskabels
Die maximale Lange des Netzanschlusskabels darf 30 m (98 ft) nicht Uberschreiten.
Anschluss an die Spannungsversorgung
Das Netzanschlusskabel und Erdungskabel mit der Klemmenleiste verbinden. Achten Sie darauf,
Ringkabelschuhe flr M3-Schrauben zu verwenden.
Verwendbarer Ringkabelschuh: 1,25-3 (Breite: max. 6,5 mm)
Elektrischer Anschluss
+  Entfernen Sie die Klemmenleistenabdeckung oder die hintere Abdeckung.
»  Fuhren Sie das Kabel durch die Gummitille und schlieen Sie es an die Klemmenleiste an (siehe
Typenschild auf der Klemmenleiste). Anzugsmoment der M3-Schraube: 0,6 bis 1 Nm
BerlUhren Sie wahrend des AnschlieRens keine anderen Bereiche aul3er der Klemmenleiste.
«  Bringen Sie die Abdeckung bzw. hintere Abdeckung nach erfolgtem Anschluss wieder an.

Serie IDFA 2-2 Installation



IDX-OM-W031
Kéltetrockner 2 Transport/Installation

2-3  VorsichtsmaRnahmen bei der Neuinstallation

A Achtung

Die Neuinstallation darf nur von ordnungsgema geschultem, qualifiziertem
Personal durchgefiihrt werden.

Wenn das Produkt bewegt und nach einigen Testlaufen an einem anderen Ort wieder installiert wird, missen
die folgenden Anweisungen sowie die Verfahren in Kapitel 2 befolgt werden.

Anschlusskabel entfernen
Die Spannungsquelle vor dem Ausbau Anschlusskabels ausschalten.

A Warnung

 Die Verdrahtung darf nur von ordnungsgemaR geschultem, qualifiziertem
Personal durchgefiihrt werden.

» Die Spannungsquelle vor dem AnschlieRen trennen. Nehmen Sie keine Arbeiten
vor, solange Spannung anliegt.

Luftleitungen trennen

A Warnung

‘Das AnschlieBen der Druckluftschlauche darf nur von ordnungsgemag geschultem,
qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden.

‘Trennen Sie den Kompressor vom Produkt, bevor Sie die Druckluftleitung entfernen.
‘Die Druckluftleitung nicht entfernen, wenn Restdruckluft im Inneren der Leitungen
vorhanden ist.

Das Dichtband nach dem Abnehmen der Leitungen vollstandig entfernen. Loses Dichtband kann das
System verstopfen.

Ablassen von Restdruck

- Das Bypass-Ventil sollte auch nach dem Entfernen des Kaltetrockners gedffnet sein.

- Schlieen Sie das Drucklufteingangs- und -ausgangsventil.

- Lésen Sie die Schrauben der Frontplatte (an 2 Stellen) und nehmen Sie die Frontplatte ab.

- Offnen Sie das Ventil zum Ablassen von Restdruckluft am automatischen Kondensatablass. Siehe Abb. rechts.

Behalter-Baugruppe

Restdruck-Entliftungshahn.
X Wird bei Drehung in Pfeilrichtung (siehe

Abb.) gedffnet.

Serie IDFA 2-3 VorsichtsmafBBRnahmen bei der Neuinstallation
2-5
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<?> Betrieb/Abschaltung

N Achtung

Der Betrieb/das Abschalten darf nur von ordnungsgemaf geschultem, qualifiziertem
Personal durchgefiihrt werden.

3-1 Prifpunkte vor dem Betrieb
Vor dem Testbetrieb die folgenden Punkte prifen:

- Installationsbedingungen:
Stellen Sie per Sichtpriifung sicher, dass das Produkt horizontal aufgestellt wurde
Stellen Sie sicher, dass das Produkt mit Verankerungsschrauben fixiert ist.
Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf das Produkt.
Stellen Sie sicher, dass die Verschlauchung keine Krafte auf den Kaltetrockner ausubt.
- Netzanschlusskabel und Erdungskabel missen sicher angeschlossen sein.
- Die Kondensat-Ablassleitung muss korrekt angeschlossen sein.
- Die Druckluftleitungen missen korrekt angeschlossen sein.
- Stellen Sie sicher, dass der Kugelhahn des automatischen Kondensatablasses gedffnet ist.

3-2 Betrieb
Nehmen Sie das Geréat nach Uberpriifung der unten genannten Punkte in Betrieb.

- Stellen Sie die Spannungsversorgung mit dem Hauptschalter her. Schalten Sie den beleuchteten
Schalter ein (ON).

- Die Lampe leuchtet auf. Einige Minuten spater beginnt der Lufter, heil3e Luft durch das Liftungsgitter
auszustolen.

Position des Liftungsgitters: rechte Seite

- Offnen Sie die Ventile auf der IN/OUT-Seite langsam. Vergewissern Sie sich, dass das Bypassventil
vollstandig geschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass keine Luftleckagen vorliegen.

- Abhangig vom Zustand der Druckluft oder der Umgebungstemperatur wechselt der Lifter anfangs
manchmal zwischen Start und Stopp. Dann startet der Kaltekompressor und der Zeiger des
Verdampfungsthermometers steht innerhalb des griinen Bereichs. Wenn der Zeiger einen Bereich
oberhalb der griinen Zone anzeigt, siehe Kapitel 5 ,Fehlersuche®.

-Nach einer gewissen Betriebszeit wird automatisch Feuchtigkeit Uber die Kondensat-Ablassleitung
abgelassen.

A Achtung

+ Vermeiden Sie das haufige Umschalten zwischen ON/OFF; dies kann Fehlfunktionen
verursachen.

+ Der automatische Kondensatablass des Produkts besitzt eine Konfiguration, die bei
einem Druck von mehr als 0,15 MPa das Ventil schlieRt. Daher wird bis zum Druckanstieg
Luft aus dem Kondensatablass zu Beginn des Offnens des IN-Seitenventils abgegeben.
Beachten Sie, dass der Druck irgendwann nicht mehr ausreichend ansteigen kann, wenn
der Druckluftkompressor einen niedrigen Durchfluss aufweist.

+ Vemeiden Sie Umgebungsbedingungen, in denen plétzliche Druck-/Durchflussveranderungen auftreten
koénnen. Andemfalls kann Kondensat (Kondenswasser) in die Sekundarverschlauchung flieBen.

Serie IDFA 3-1 Priifpunkte vor dem Betrieb
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3-3 Abschaltung

1) Den beleuchteten Schalter ausschalten.

2) Die Leuchte erlischt und der Betrieb stoppt.

3-4 VorsichtsmafRnahmen beim Neustart
- Warten Sie nach dem Abschalten des Kaltetrockners vor dem Neustart mindestens 3 Minuten. Wird dies

nicht befolgt, kénnen Sicherheitsgerate aufgrund der Uberbelastung durchbrennen.
Wenn ein Neustart nicht méglich ist, siehe ,Kapitel 5 Fehlersuche®.

3-5 Prifpunkte vor dem Neustart
Uberpriifen Sie vor der Inbetriebnahme folgende Punkte. Unterbrechen Sie bei Auftreten von

UnregelmaRigkeiten unverzlglich den Betrieb. Schalten Sie zunachst den beleuchteten Schalter und dann
den Schalter der Haupt-Spannungsversorgung aus.

- Es liegen keine Luftleckagen vor.

- Luftdruck, Temperatur, Durchfluss und Umgebungstemperatur entsprechen den Spezifikationen.

- Kondensat wir durch den Kondensatablassschlauch ausgestof3en.

- Der Zeiger der Verdampfungstemperatur steht im griinen Bereich.

- Es darf kein Kondensat aus dem Ablass des Lufttrockners entliftet werden.

- Es treten keine ungewodhnlichen Gerausche, Schwingungen oder Gerlche auf.

3-6 Sicherheitshinweise bei Stillstand uber lange Zeitraume

- Wird das Produkt Uber eine Dauer von mehr als 24 Stunden nicht betrieben (z. B. am Wochenende), schalten Sie

den beleuchteten Schalter (ILS) bzw. die Spannungsversorgung ab, um Energie zu sparen und die Sicherheit zu
gewahrleisten. Es wird zudem empfohlen, den Druck und das restliche Kondensat aus der Druckluftleitung und
dem Kaltetrockner abzulassen.

- Das Restkondensat im Kaltetrockner kann aus dem Ablass Ubertreten, wenn der Betrieb wieder aufgenommen

wird. Es wird daher empfohlen, einen Filter am Ablass des Kaltetrockners zu installieren.

Serie IDFA 3-3 Abschaltung
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<Q\ Wartung

4-1 Tagliche Inspektion
Vor dem Normalbetrieb die folgenden Punkte prifen. Falls Probleme auftreten, stoppen Sie den
Kaltetrockner unverziglich und schlagen Sie in Kapitel 5 ,Fehlersuche® nach.
- Es liegen keine Luftleckagen vor.
- Die Betriebsanzeige leuchtet wahrend des Betriebs.
- Die Feuchtigkeit wird durch den Kondensatablassschlauch ausgestofen.
- Der Zeiger der Verdampfungstemperatur steht im griinen Bereich.
- Der Zeiger der Verdampfungstemperatur zeigt ca. +/-8 °C der Umgebungstemperatur an.
- Wenn die Einheit ausgeschaltet ist, wird keine Druckluft zugefuhrt.
- Es tritt kein abnormaler Geruch oder Rauch aus dem Produkt auf.
- Wir empfehlen das Flhren von Wartungsaufzeichnungen. Siehe Kapitel 13-1 ,Wartungsaufzeichnungen®.

4-2 Regelmafige Wartung
4-2-1 Reinigung des Luftungsgitters (Ansaugen)
Entfernen Sie monatlich Staub und sonstige Fremdpartikel mit einem Staubsauger oder einer
Luftdiise aus dem Ventilationsbereich.

/N Gefahr

Tragen Sie bei der Anwendung des Luftgeblases eine Schutzbrille und -maske, um zu

verhindern, dass Staub in Mund und Nase gelangen.

4-2-2 Ersatzteile
Es wird empfohlen, folgende Teile regelmallig auszutauschen. Das in dieser Betriebsanleitung
angegebene Intervall ist abhangig von den Betriebsbedingungen (Umgebungstemperatur,
Einbauumgebung usw.) und dient daher als Richtwert.

Tabelle 1. Liste der regelmaRig auszutauschenden Teile

Beschreibung Empfohlenes Austauschintervall

Druckschalter 1 Mio. Schaltzyklen

Geblasemotor 20 000 Stunden
Magnetischer Schitz, magnetischer Schalter (Anmerkung) 1 Mio. Schaltzyklen

*Anm.) Betriebsbedingung: 12 Stunden/Tag, 300 Tage/Jahr,
Offnungs-/Schliel3frequenz des Druckschalters: 1 Zyklus/2 Minuten
(Das Austauschintervall hangt von den Betriebsbedingungen des Anwenders ab.)

Serie IDFA 4-1 Tégliche Inspektion
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4-2-3 Reinigung der Kondensat-Behalterbaugruppe
Entfernen Sie den Dreck aus der Kondensat-Behalterbaugruppe des automatischen Kondensatablasses einmal im Monat.
Verwenden Sie fir die Reinigung ein neutrales Reinigungsmittel. Wenn der Verschmutzungsgrad stark ist und der
Betriebsausfall auch nach der Reinigung anhalt, ersetzen Sie das Produkt. Danach é&fters als einmal im Monat reinigen.

& Warnung

- Die Wartung des Kaltetrockners muss von einer Person mit der entsprechenden Kenntnis und
Erfahrung mit Lufttrocknern und mit diesen verbundenen Geraten durchgefuhrt werden.

- Vor der Ausfuhrung der Wartungsarbeiten mussen die wichtigen Warnhinweise in dieser Anleitung
sorgfaltig gelesen und verstanden werden.

/’1\A Gefahr

- Stellen Sie vor dem Austauschen oder Reinigen von Teilen des Kaltetrockners sicher, dass der gesamte
Druckluft aus dem Kaltetrockner abgelassen wird und ,0“ betragt. Entfernen Sie die Behalter-Baugruppe
nicht, wenn der Kaltetrockner in Betrieb oder druckbeaufschlagt ist. Restdruckluft im Innern des
Kaltetrockners ist sehr gefahrlich, da beim Losen Teile mit hoher Geschwindigkeit herausschnellen kénnen
bzw. sich Unfalle ereignen kénnen.

- Dieses Produkt verfligt Gber Teile, die wahrend des Betriebs heil® werden sowie eine Spannungsversorgung
mit Hochspannung. Es besteht das Risiko von Verbrennungen aufgrund der Warme oder Tod durch
Stromschlag aufgrund der Hochspannung. Auch nachdem ausschalten und dem erléschen der
Betriebsleuchte, kdnnen Teile des Kaltetrockners noch unter Spannung stehen. Schalten Sie vor Arbeiten
an den spannungsfiuihrenden Teilen stets den installierten Fehlerstromschutzschalter aus.

-Da einige Teile des Kaltetrockners nicht sofort abkihlen, besteht nach der Unterbrechung der
Spannungsversorgung Verbrennungsgefahr aufgrund der Restwarme. Tauschen Sie die Teile daher erst
dann aus, wenn ihre Temperatur auf 50 °C oder weniger gesunken ist. Als Richtlinie gilt, ca. 10 bis 15
Minuten zu warten.

-Bei der Ausfuhrung von Wartungsarbeiten am Filter des automatischen Kondensatablasses und am
Kondensatablass besteht das Risiko, mit dem abgelassenen Medium in Berlhrung zu kommen. Bitte
befolgen Sie die vom Kunden vorgegebenen Sicherheitsvorschriften fiir die Kunden. (Beispiel: Arbeiten mit
Schutzbrille, Schirze und Handschuhen durchflihren, um zu verhindern, dass austretende Flissigkeit den
menschlichen Koérper berthrt.)

-Verwenden Sie zum Reinigen von Teilen, wie z. B. den Filter des automatischen Kondensatablasses
und den Kondensatablass ein neutrales Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Lésungsmittel, wie z.

B. Verdinner.

- Tragen Sie beim Entfernen der Abdeckung bzw. der Behalter-Baugruppe des automatischen

Kondensatablasses Handschuhe, um Verletzungen vorzubeugen.

Reinigung und Ersetzen der Kondensat-Behalterbaugruppe.

Befolgen Sie bei der Ausfiihrung von Wartungsarbeiten am Sieb/automatischen
Kondensatablass die nachfolgenden Schritte.

(1) Entfernen der Kondensat-Behalterbaugruppe
1) Den beleuchteten Schalter ausschalten.

2) Den Fehlerstromschutzschalter an der Spannungsversorgung ausschalten oder den
Spannungsversorgungsstecker aus der Buchse ziehen.

3) Die IN/OUT-Ventile vollstandig schlieen. Den Bypass nur 6ffnen, wenn wahrend der Arbeit Druckluft benétigt

wird.
4) Die auRere Abdeckung nur dort entfernen, wo Arbeiten durchgeflhrt werden missen.

Serie IDFA 4-2 Periodische Wartung
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Kéltetrockner 4 Wartung

Kugelhahn | Entluftungsventil

Geschlg >
§ HI ossen @ offen
5) SchlieRen Sie den Kugelhahn. W: |
. _ . , g 1T
6) Offnen Sie das Entllftungsventil durch Drehen gegen den T@r Gehiuse des
Uhrzeigersinn, um den Restdruck aus dem Produkt abzulassen. :
_ _ ) automatischen
7) Die Ablassleitung von der Behalter-Baugruppe entfernen. Kondensata-
8) Halten Sie die Behalter-Baugruppe vorsichtig fest und Drehung auf
. 30° (rechts blasses
dricken Sie den Verriegelungsknopf mit dem Daumen nach oder links)
|
unten. Drehen Sie dann die Behalter-Baugruppe nach links
(oder rechts) auf 30°, um die Markierungen auszurichten.
9) Lassen Sie den Daumen von dem Verriegelungsknopf
los und ziehen Sie die Behalter-Baugruppe langsam =
(vertikal) nach unten, um sie zu entfernen. Ablassleitung
10) Geben Sie eine neutrale Reinigungsmittelldsung in die
Behalter-Baugruppe
und schutteln Sie sie zum Reinigen gut durch.
(2) Montage der Kondensat-Behalterbaugruppe Sieb —
1) Uberpriifen Sie die Behalterdichtung auf Beschadigungen ‘ —
wie Kratzer, Verdrehungen oder Fremdkoérper. Dann das
Schmierfett dinn auftragen und in die Nut in die Behalter- . )
Behalterdichtung

Baugruppe einsetzen.
grupp &2

2) Die Kondensat-Behalterbaugruppe am Gehause des S /
automatischen Kondensatablasses einsetzen. Drehen, bis der

Verriegelungsknopf mit einem Klicken einrastet

3) Versuchen Sie vorsichtig, die Kondensat-

Behélterbaugruppe zu drehen und stellen Sie sicher, dass Verriegelun

o . . L N gsknopf
sie sich nicht drehen lasst. Wenn sie sich drehen lasst,

setzen Sie das Gehause des automatischen
Kondensatablasses erneut ein.
4) Schlief3en Sie das Entliftungsventil durch Drehen im Uhrzeigersinn

und bringen Sie den Kondensatablassschlauch wieder an.
5) Den Kugelhahn &ffnen. Behalter-Baugruppe
Ist die Kondensat-Behalterbaugruppe beschadigt oder stark

verschmutzt, tauschen Sie diese durch eine neue aus.

Produktnummer flur den Austausch des automatischen Kondensatablasses

Produkt-Nr. Produktbezeichnung Menge Anmerkung
AD48-A Behalter-Baugruppe 1 Mit Behalterdichtung
C42FP-260S Behalterdichtung 1 -
111692 Sieb 1 -

Anm. 1) Sieb nicht in Behalter-Baugruppe enthalten.

Serie IDFA 4-2 Periodische Wartung
4-3
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IDX-OM-W031
5 Fehlersuche

@ Fehlersuche

5-1 Fehlerursachen und AbhilfemaRnahmen

Bei Auftreten von Problemen siehe folgende Tabelle. Wenn das Problem nicht gelést werden kann,
unterbrechen Sie die Spannungsversorgung und kontaktieren Sie einen autorisierten SMC-Handler.

Fehler Médgliche Ursache Behebung
Obwohl der Das Anschlusskabel ist lose oder | - Fest anschlief3en.
beleuchtete nicht angeschlossen.
Schalter Der Fehlerstrom-Schutzschalter | Prifen  Sie die  Kapazitdt des  Fehlerstrom-

eingeschaltet
ist, leuchtet die
Lampe nicht
auf und das
Produkt nimmt
den Betrieb
nicht auf.

ist nicht eingeschaltet (ON).

Schutzschalters.

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt innerhalb von 3
Minuten nach dem Stopp nicht neu gestartet wurde.

- Schalten Sie den Fehlerstrom-Schutzschalter ein und
versuchen Sie, ob er funktioniert.
Wenn der Fehlerstrom-Schutzschalter sich wieder
ausschaltet, ist liegt wahrscheinlich ein Isolationsfehler
des Produkts vor. Schalten Sie die Spannungs-
versorgung ab und setzen Sie sich mit SMC in
Verbindung.

Die
Betriebsanzeige
erlischt und der
Kompressor
stoppt wahrend
des Betriebs,
setzt aber den
normalen Betrieb
fort und die
Lampe leuchtet
nach einiger Zeit

Das Produkt ist an einem
ungeeigneten Standort installiert.

Die Umgebungstemperatur ist zu
hoch

- Sorgen Sie flr eine bessere Bellftung und reduzieren
Sie die Umgebungstemperatur so weit wie méglich.

- Setzen Sie die Schutzschaltung zurtick. Siehe hierzu
Kapitel 5-2 , Thermorelais und Hochdruckschalter
zuricksetzen®.

Das Luftungsgitter wird durch
eine Wand oder Staub blockiert.

- Beachten Sie bei der Installation, dass das Produkt
min. 600 mm von der Wand entfernt ist.

- Reinigen Sie das Luftungsgitter monatlich.

- Setzen Sie die Schutzschaltung zuriick. Siehe hierzu
Kapitel 5-2 ,Thermorelais und Hochdruckschalter

wieder auf. zuriicksetzen”.
Zu hohe Drucklufttemperatur. - Verbessern  Sie  das  Llftungssystem  des
Druckluftkompressors oder senken Sie die
Umgebungstemperatur, um die Auslasstemperatur
des Druckluftkompressors zu verringern.
- Die Temperatur durch Installation eines zusatzlichen
Nachkulhlers nach dem Druckluftkompressor senken.
- Setzen Sie die Schutzschaltung zurlck. Siehe hierzu
Kapitel 5-2 ,Thermorelais und Hochdruckschalter
zuricksetzen®.
Die Schwankung der - Installieren Sie einen Netztransformator oder
Versorgungsspannung ist zu verwenden Sie eine andere Spannungsversorgung,
hoch. um eine geeignete Spannung bereitzustellen.
- Die zulassige Schwankung der Versorgungsspannung
betragt +/-10 % der Nennspannung.
- Setzen Sie die Schutzschaltung zurtick. Siehe hierzu
Kapitel 5-2 , Thermorelais und Hochdruckschalter
zuricksetzen®.
Serie IDFA 5-1 Fehlerursachen und AbhilfemaSnahmen
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Kaltetrockner 5 Fehlersuche
Fehler Médgliche Ursache Behebung

Das Das Produkt ist an einem - Sorgen Sie fur eine bessere Bellftung und reduzieren
Verdampfungst | ungeeigneten Standort installiert.| Sie die Umgebungstemperatur so weit wie mdglich.
hermometer Die Umgebungstemperatur ist zu
befindet sich hoch
Uber dem Das Liftungsgitter wird durch - Beachten Sie bei der Installation, dass das Produkt
grinen eine Wand oder Staub blockiert. | min. 600 mm von der Wand entfernt ist.
Bereich, ohne - Reinigen Sie das Luftungsgitter monatlich.
dass heilde Die Drucklufttemperatur ist zu - Verbessern Sie das Ldftungssystem des
Luft aus dem hoch. Druckluftkompressors oder senken Sie die
Luftungsanschl Umgebungstemperatur, um die Auslasstemperatur
uss des Druckluftkompressors zu verringern.
(Entluftungsan - Die Temperatur durch Installation eines zuséatzlichen
schluss) Nachkuhlers nach dem Druckluftkompressor senken.
kommt.

(Der Kompressor
fur die Kihlung
hat bei
eingeschalteter

Die Schwankung der
Versorgungsspannung ist zu
hoch.

- Installieren Sie einen Netztransformator oder
verwenden Sie eine andere Spannungsversorgung,
um eine geeignete Spannung bereitzustellen.

- Die zulassige Schwankung der Versorgungsspannung
betragt +/-10 % der Nennspannung.

Lampe gestoppt. "pa5 eingebaute Uberstromrelais | - Stellen Sie sicher, dass das Produkt innerhalb von 3
des Kompressors fur die Kiihlung Minuten nach dem Stopp nicht neu gestartet wurde.
wurde aktiviert.

Das Das Produkt ist an einem - Sorgen Sie fur eine bessere Bellftung und reduzieren

Verdampfungst | ungeeigneten Standort installiert.| Sie die Umgebungstemperatur so weit wie méglich.

hermometer Die Umgebungstemperatur ist zu

befindet sich hoch

Uber dem Das Liftungsgitter wird durch - Beachten Sie bei der Installation, dass das Produkt

grinen Bereich,
und es kommt

eine Wand oder Staub blockiert.

min. 600 mm von der Wand entfernt ist.
- Reinigen Sie das Luftungsgitter monatlich.

heilRe Luft aus Die Drucklufttemperatur ist zu - Verbessern  Sie  das  Liftungssystem  des
dem hoch. Druckluftkompressors oder senken Sie die
Ldftungsan- Umgebungstemperatur, um die Auslasstemperatur
schluss des Druckluftkompressors zu verringern.
(EntlGftungsans - Die Temperatur durch Installation eines zusatzlichen
chluss). Nachkuhlers nach dem Druckluftkompressor senken.
Auf der Das Bypass-Ventil ist gedffnet. - Stellen Sie sicher, das Bypassventil vollstandig zu
Ausgangsseite schlielen.

der Aus dem automatischen - Prifen Sie, ob die Ablassleitung nach oben verlegt
Druckluftleitung | Kondensatablass wird kein oder geknickt ist.

entsteht Kondensat abgelassen. - Den automatischen Kondensatablass prufen.
Feuchtigkeit. - Den Sieb des automatischen Kondensatablasses prufen.

Die Druckschwankung
(Pulsation) der Druckluft ist zu
hoch.

- Installieren Sie einen Druckluftbehalter auf der dem
Trockner vorgeschalteten Seite.
-Vermeiden Sie einen intermittierenden Druckluftstrom.

Restkondensat im Lufttrockner
lauft Gber, wenn die Einheit neu
gestartet wird.

- Einen Filter am Auslass des Lufttrockners installieren.

- Blasen Sie die Einheit mit Luft aus, um nach dem
Anhalten oder Neustarten des Betriebs das
Restkondensat zu entfernen.

Dem Produkt nachgeschaltet ist

die  Verschlauchung eines
anderen Systems ohne
Lufttrockner.

- Installieren Sie einen anderen Lufttrockner (dieses
Produkt) in diesem System.
- Halten Sie die beiden Systeme voneinander getrennt.

Der Druck der
Druckluft ist zu
hoch.

Die Ventile an der Einlauf- und
Ablassseite der Verschlauchung
des Produkts sind nicht
vollstandig geoffnet.

- Stellen Sie sicher, dass die Ventile an der Einlauf- und
Ablassseite des Produkts vollstandig gedffnet sind.

Der in der Druckluftleitung
installierte Luftfilter usw. ist
verstopft.

- Tauschen Sie das Element des Luftfilters aus.
(Siehe Betriebsanleitung der Ausristung.)

Serie IDFA

5-1 Fehlerursachen und AbhilfemaBnahmen

5-1
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5-2 Thermorelais und Hochdruckschalter zuriicksetzen
Wenn die Betriebsleuchte wahrend des Betriebs erlischt und der Kaltekompressor aufhért zu arbeiten, hat das
Thermorelais oder der Hochdruckschalter (nur bei IDFAS5E und IDFA75E) ausgel6st, um den Kaltekompressor zu
schitzen und muss manuell zuriickgesetzt werden.. Fir die Position des Thermorelais und Hochdruckschalters
siehe Seite 1-1.
Bevor Sie das Thermorelais und den Hochdruckschalter zurlicksetzen, identifizieren und beheben Sie das

Problem, das zum Ausldsen des Gerats geflhrt hat. Siehe hierzu ,5-1 Fehlerursachen und Abhilfemallnahmen®.

AN Gefahr

Stellen Sie sicher, dass der beleuchtete Schalter ausgeschaltet ist.

Thermorelais zuriicksetzen
1) Den beleuchteten Schalter ausschalten.

2) Frontplatte entfernen. Das Thermorelais, wie in der rechten Reset-Taste [OHO]
Abbildung dargestellt, befindet sich auf der Basis der (blau) olololo
Spannungsversorgung. [IDFA55E]
3) Stellen Sie sicher, dass im Anzeigefenster des
Thermorelais keine grine Anzeige erscheint.
Wenn die grine Anzeige erscheint, gibt es andere mogliche b OO0
U(_sachen; lweqden Sie sich an einen auto_risierten SMC-Handler, HQH/ Reset-Taste
wahrend Sie die Spannungsversorgung eingeschaltet lassen. - |—eoioof | (blau)
4)Drucken Sie die blaue Reset-Taste und bestatigen Sie, dass die Anzeige olololo
’ fenster [IDFA75E]
grune Anzeige im Anzeigefenster erscheint.
5) Setzen Sie die Frontplatte wieder ein. Thermorelais
6) Wenn der Schalter mit der Leuchte eingeschaltet wird, nimmt
das Produkt den Betrieb wieder auf.
Hochdruckschalter zuriicksetzen g:\;’;‘:iru::“hf"er' ¢
1) Den beleuchteten Schalter ausschalten. gungselemen Reset-Taste
2) Frontplatte entfernen. Der Hochdruckschalter befindet / (rot)
sich im oberen rechten Teil der Basis der | @
Spannungsversorgungsklemme. ®/
3) Dricken Sie die rote Reset-Taste. ® ®
4) Setzen Sie die Frontplatte wieder ein. ®
5)Wenn der Schalter mit der Leuchte eingeschaltet wird,
nimmt das Produkt den Betrieb wieder auf. Hochdruckschalter
Serie IDFA 5-2 Thermorelais und Hochdruckschalter zuriicksetzen
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6 Referenzen

@ Spezifikationen

6-1 Technische Daten

Umgebungstemperatur

T Modell 1 |DFA22E | IDFA37E | IDFA55E | IDFA75E
Spezifikation
Bei einem Drucktaupunkt 3 3 3 3
Luftdurchfluss (ANR) von 3 0C 182 m3h 273 méh 390 m¥h 660 m3/h
Anm. 1 i ei
( ) 55:167'2%"1 Drucktaupunkt | 5oy 3, 347 m3h 432 m¥h 720 m3h
5;'] prys Drucktaupunkt | ooy 3, 382 m3h 510 m3h 822 m3h
Betriebsdruck 0,7 MPa
g o| Einlassdrucklufttemperatur 35°C
% §7 Umgebungstemperatur 25°C
Z o Spannung 230V 50 Hz
Betriebsmedium Druckluft
. Einlassdrucklufttemperatur 5 bis 50 °C
8 5| Min. Einlassluftdruck 0,15 MPa
% €| Max. Einlassluftdruck 1,0 MPa
m o

2 bis 40 °C (relative Feuchtigkeit 85 % oder weniger)

Spannungsquelle

einphasig 230 VAC10% 50 Hz (Anm. 4)

c

§ § Arbeitsstrom (Anm. 2) 4,3 A 6,1A 79A

E % Leistungsaufnahme (Anm. 2) 760 W 1390 W 1700 W

I-'ij ) Leistungsschalterleistung (Anm. 3) 10A 20 A

Larm bei 50 Hz 50 dB 67 dB
Rohr mit

Kondensator Rohr mit Lamellen, mit Fremdkihlung I@gﬁw%rllumlltj

ng

Kaltemittel R407C (FKW)

Kaltemittelmenge 420+10g 730£10 g 550+10 g ‘ 670+10g

Gewindegrofe Druckluft Ein- und Ausgang R1 R1-1/2 R2

Ablassanschluss (Schlauch-AuRendurchmesser) 10 mm

Lackierung Melamin-Einbrennlack

Farbe Munsell 10Y8/0.5 (Urban White)

Gewicht 54 kg 62kg | 100kg | 116kg

Anm. 1: Die Angabe fiir m3/h (ANR) gilt bei Bedingungen von 20°C, 1 atm. Druck und einer relativen Feuchtigkeit von 65 %.

Anm. 2: Der Wert gilt bei Betrieb unter Nennbedingungen. Anm. 3: Installieren Sie einen Fehlerstrom-Schutzschalter
(FI-Schalter) mit einer Empfindlichkeit von 30 mA.

Anm. 4: Nach kurzzeitigen Stromausfallen (auch wenn die Spannungsversorgung direkt wieder hergestellt wird) kann der Neustart
langer als ein gewohnlicher Start dauern, oder das Gerat kdnnte aufgrund von Schutzvorrichtungen nicht starten.

6-2 Kaltemittel mit GWP-Werten

Treibhauspotenzial (GWP)
Kaltemittel ¥ ; -- :
Verordnung (EU) Nr. 517/2014 __Uberar_beltetes Gesetz Uber die
2 AR4) Rickgewinnung und Entsorgung von
(gemal IPCC Flurkohlenwasserstoffen
(Japanisches Gesetz)
R134a 1,430 1,430
R404A 3,922 3,920
R407C 1,774 1,770
R410A 2,088 2,090
Anmerkung:

1. Dieses Produkt ist hermetisch verschlossen und enthalt fluorierte Treibhausgase.
2. Siehe Spezifikationstabelle fur das im Produkt verwendete Kaltemittel.

Serie IDFA

6-1 Technische Daten
6-1
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6-3 Abmessungen

IDFA22E. IDFA37E

INE

Mald : mm
Anschluss-|

Mode! | groge | A | B ¢ D E F G K L M N P Q R
IDFA22E R1 775 600

OFASTE T RIST/2 290 ory 623 | 134 | 405 698 93 | 13 | 314 | 85 oo 340| — -
IDPASSE R2 470 855 309 (128) | (273) 809 (110)| 13 | 500 | 75 | 700 | 526 (110)| 519
IDFAT75E 900 (968)

Serie IDFA 6-3 Abmessungen
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6-4 Elektrischer Schaltkreis
IDFA22E, 37E

é Fir Option R
i
L N PE
8| Q 0 o]
1 SYMBOL BESCHREIBUNG
Ls - CM Kaltekompressor
FM Liftermotor
X -
OLR Uberstromrelais
i Iy ittt FurOption V.. oo ! PRS Druckschalter
1 — 1
: EDV A_;AL ! ILS Beleuchteter Schalter
'____________________________-------------, - i TB Klemmenleiste
OLR CM | T
toomm CO01 Kondensator fiir Kaltekompressor

. ]3\ .
l PE C11 Kondensator fir Liftermotor

Fl-Schalter |Fehlerstrom-Schutzschalter

|

EDV Elektronisches Ventil

PRS
v

]

IDFASSE, 75E

el
i Fir Option R
L[N PH
TBI s
- mc THR .
— cot T C
- :FL PE
— SYMBOL BESCHREIBUNG
CM Kaltekompressor
ILS ‘ \ FM Kondensator fiir Liifermotor
MC Magnetischer Schiitz
MC THP o PRS1 Druckschalter
1»—‘]—4»—7\ PRS2 Hochdruckschalter
THR PRS? ILS Beleuchteter Schalter
N THR Thermorelais
THP Thermischer Schutz fir FM
Co1 Kondensator fiir CM
PRS1 @ PE C11 Kondensator fur FM
E 01\1 B Klemmenleiste
EDV Elektronisches Kondensatablassventil
FI-Schalter | Fehlerstrom—Schutzschalter
L EDV %f
- = PE

FUR OPTION V _

Serie IDFA 6-4 Elektrischer Schaltkreis
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6-5 Druckluft- und Kaltemittelkreislauf/Funktionsprinzip

VERDAMPFUNGSTH
ERMOMETER
LUFTEINLASS —= —= LUFTAUSLASS
DIE LEISTUNG ]+ -l HEIZELEMENT
REGULIERENDES VENTIL I":[IE"‘—_""\
\‘ q_lllllllllll _J

r— I AT

TITTTITTTTT 3
= .
e —

KAPILLARR

KUGELHAHN

{

— Il

AUTOMATISCHER

* KONDENSATABLASS
HOCHDRUCKSCHALTER

(IDFA55E,75E)

SAMMLER

(IDFA22E,37E)
KOMPRESSOR

DRUCKSCHALTER

KONDENSATOR

LUFTERMOTOR

Druckluftkreislauf

Feuchte, heille Luft, die in den Kaltetrockner eintritt, wird im Warmetauscher abgekuihlt. Zu diesem Zeitpunkt wird das
Kondensat durch den Kondensat-Abflussabscheider von der Luft getrennt und automatisch abgeleitet. Die trockene
Druckluft wird durch den Erhitzer erwarmt, bis sie in etwa dieselbe Temperatur aufweist wie die Umgebungsluft. Dann

wird sie durch den Ausgang des Kaltetrockners ausgestof3en.

Kaltemittelkreislauf

Das im Kaltemittelkreislauf verwendete Kaltemittel wird komprimiert und vom Kondensator abgekihlt, bis es flissig
wird. Beim FlieRen durch den Kapillarschlauch sinken der Kaltemitteldruck und die Temperatur
(Verdampfungstemperatur) schnell ab. Beim FlieBen durch den Verdampfer entzieht er der heillen Druckluft die
Warme. Schliellich wird es zurlick in den Kompressor gesaugt. Das Bypassventil fir heiRes Gas wird gedffnet, um

ein Gefrieren des Kompressors zu verhindern, wenn die Druckluft zu kalt ist.

Serie IDFA 6-5 Druckluft- und Kiihlmittelkreislauf/Funktionsprinzip
6-4
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@ Option C — Spezifikation

Bei der Durchfihrung der Installation und Wartung des Produkts missen die folgenden Punkte verstanden

und beachtet werden.

7-1 Technische Daten
Die Oberflache des Kupferrohrs wird zum Schutz vor Rost mit einem speziellen Epoxidharz lackiert. Die

mit Aluminiumlamellen und Isolierungen versehenen Teile sind nicht lackiert.

7-2 SicherheitsmaBnahmen bei der Installation und Handhabung des
Produkts

1) Die Oberflache des Kupferrohrs ist mit einem speziellen Epoxidharz lackiert, um den Rostschutz gegentiber
atzenden Gasen zu verbessern, sie ist jedoch nicht vollstandig rostbestandig. Vermeiden Sie daher nach
Méglichkeit die Installation des Produkts an einem Ort, der dtzenden Gasen ausgesetzt ist.

2) Wenn eine der lackierten Oberflachen des Kupferrohrs beschadigt wird, z. B. wenn die Platten zur
Wartung entfernt werden, geht die Wirkung der Rostschutzlackierung verloren. Die lackierten
Oberflachen des Kupferrohrs dirfen nicht beschadigt werden.

Serie IDFA 7-1 Technische Daten
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@ Option K — Spezifikation

Bei der Durchfihrung der Installation und Wartung des Produkts missen die folgenden Punkte verstanden
und beachtet werden. Lesen Sie zusatzlich fur Austauscharbeiten Kapitel 4-2 ,RegelmaRige Wartung*.

8-1 Sicherheitsvorschriften «Fiir IDFA22E/37E

Beachten Sie bei der Handhabung des Produkts die folgenden
Sicherheitsmaflinahmen.

/N Warnung

1. Entfernen Sie den automatischen Kondensatablass nicht, wenn Luftdruck im Produkt verbleibt.
Wenn Sie den automatischen Kondensatablass entfernen, stoppen Sie die Luftzufuhr zur

Primarseite des Produkts, lassen Sie die Luft von der Sekundarseite ab und stellen Sie sicher,
dass kein Restdruck vorhanden ist. Wenn Luftdruck im Inneren des Produkts bleibt, konnen
beim Lésen plétzlich Teile herausspringen und Unfalle verursachen.

2. Tragen Sie beim Entfernen des automatischen Kondensatablasses Handschuhe, um
Verletzungen zu vermeiden.

3. Der Anwender kénnte das Kondensat aus dem ersetzten automatischen Kondensatablass
berlhren. Befolgen Sie die vom Kunden festgelegten Verfahren, um die Sicherheit der
Anwender zu gewahrleisten. (Beispiel: Tragen Sie eine Schutzbrille, Schutzkleidung und/oder -
handschuhe, um zu verhindern, dass der Kérper das abgelassene Kondensat berlhrt, wenn Sie
Wartungsarbeiten am Produkt durchflihren.)

Serie IDFA 8-1 Sicherheitsvorschriften
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Kéltetrockner 8 Option K — Spezifikation

8-2 Technische Daten
Der automatische Kondensatablass hat einen maximalen Betriebsdruck von 1,6 MPa und verflugt Uber ein

Metallgehause mit einer Flissigkeitsstandsanzeige.

IDFA22E, 37E

AD48-8-A-X2112
Niveauanzeige
Ablassleitung

Aulen-& 10 mm

Winkelverschraubung _~~ /

KQ2L10-02AS

Modell
Element IDFA22E,37E-23-K
Betriebsdruck 0,15 bis 1,6 MPa
Ausfuhrung mit automatischem Schwimmergesteuert
Kondensatablass
Ausfuhrung mit automatischem N.O. (Grundstellung gedffnet: drucklos offen)
Kondensatablassventil

Produktnummer flr den Austausch des automatischen Kondensatablasses

Produkt-Nr. Produktbezeichnung Menge Anmerkung
AD48-8-A-X2112 Behalter-Baugruppe 1 Mit Behalterdichtung
C42FP-260S Behalterdichtung 1 —
111692 Sieb 1 —

Anm. 1) Sieb nicht in Behalter-Baugruppe enthalten.

Serie IDFA 8-2 Technische Daten
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@ Option L — Spezifikation

9-1 Sicherheitsvorschriften
Beachten Sie bei der Handhabung des Produkts die folgenden SicherheitsmaRnahmen.

A Warnung

1. Entfernen Sie den automatischen Kondensatablass nicht, wenn Luftdruck im Produkt verbleibt.
Wenn Sie den automatischen Kondensatablass entfernen, stoppen Sie die Luftzufuhr zur
Primarseite des Produkts, lassen Sie die Luft von der Sekundarseite ab und stellen Sie sicher,
dass kein Restdruck vorhanden ist. Wenn Luftdruck im Inneren des Produkts bleibt, kénnen

beim Ldsen plétzlich Teile herausspringen und Unfalle verursachen.

2. Tragen Sie beim Entfernen des automatischen Kondensatablasses Handschuhe, um
Verletzungen zu vermeiden.

3.Der Anwender kénnte das Kondensat aus dem ersetzten automatischen Kondensatablass
berlhren. Befolgen Sie die vom Kunden festgelegten Verfahren, um die Sicherheit der
Anwender zu gewahrleisten. (Beispiel: Tragen Sie eine Schutzbrille, Schutzkleidung und/oder -
handschuhe, um zu verhindern, dass der Kérper das abgelassene Kondensat berlhrt, wenn Sie

Wartungsarbeiten am Produkt durchflihren.)

9-2 Technische Daten
Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Trockner mit automatischem Kondensatablass fir hohe

Beanspruchung.
Der automatische Kondensatablass hat einen maximalen Betriebsdruck von 1,6 MPa.

B a Aa

Automatischer
Kondensatablass fiir
Kugelhahn hohe Beanspruchung
(S
e
‘ Ablassleitung \%%ﬁ
*:/”: LeJ

lm

Automatischer Kondensatablass fur hohe
Beanspruchung — Baugruppe

Serie IDFA 9-1 Sicherheitsvorschriften
9-1
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Kéltetrockner 9 Option L — Spezifikation
Modell IDFA22E bis 75E-23-L
Betriebsdruck Anm.) 0,15 bis 1,6 MPa
Ausfuhrung mit automatischem Schwimmergesteuert
Kondensatablass
Ausfuhrung mit automatischem N.O. (Grundstellung gedffnet: drucklos offen)
Kondensatablassventil

Anm.) Verwendung flr Luftkompressoren mit einem Durchfluss von mehr als 3 m®h (ANR).

9-3 Wartung

1. Prufen Sie den Zustand des Ablasses regelmafig (mehr als einmal pro Tag).
Dricken Sie im Anschluss die Spultaste, um das EntlUftungsventil zu 6ffnen.

2. Die Pilotluft wird Uber den in der Abbildung angegebenen Anschluss entliiftet. Diesen

Entliftungsanschluss nicht abdecken.
Reinigen Sie den Entliftungsanschluss, damit er nicht durch Staub usw. blockiert wird.

3. Bevor Sie den automatischen Kondensatablass fur hohe Beanspruchung abnehmen, schliel3en Sie
den Kugelhahn und 6ffnen Sie das Entliftungsventil oder driicken Sie auf die Spultaste.
Kontrollieren Sie, dass kein Luftdruck vorhanden ist.

Pilotentliftungsanschluss

Splltaste

Gehause

GESCH- OFFEN

LOSSEN m
|
=

Serie IDFA

9-3 Wartung
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@ Option R — Spezifikation

Mit der Option R wird ein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) installiert, der die

Spannungsversorgung unterbricht, falls das Produkt einen Uberstrom oder Kriechstrom aufweisen sollte.
Zusatzlich sollte die Spannungsversorgung direkt an die Primarseite des Fehlerstrom-Schutzschalters
angeschlossen werden. Details zum Fehlerstrom-Schutzschalter, wie z. B. die technischen Daten und die

Einbauposition, finden Sie in den Kapiteln 10-2 und 10-3

10-1 Sicherheitsvorschriften
Beachten Sie bei der Handhabung des Produkts die folgenden SicherheitsmaRnahmen.

& Warnung

Die Verdrahtung darf nur von ordnungsgemaR geschultem, qualifiziertem Personal
durchgefiihrt werden.

1. Stellen Sie vor der Verdrahtung sicher, dass die Spannungsversorgung abgeschaltet ist. Fihren
Sie aus Sicherheitsgriinden keine Arbeiten an dem Geréat bei eingeschalteter
Spannungsversorgung durch. Die Spannungsversorgung kann nicht vollstdndig abgeschaltet
werden, indem Sie nur den beleuchteten Schalter ausschalten. Stellen Sie sicher, dass alle an

das Produkt angeschlossenen Stromleitungen ausgeschaltet sind.
2. Die Spannungsversorgung muss von einer stabilen Quelle ohne Stof3spannungen erfolgen.
3. Verwenden Sie eine Spannungsversorgung, die den technischen Daten des Produkts entspricht.

4. Sorgen Sie aus Sicherheitsgrinden fir die geeignete Erdung. Ohne Erdung kann der Fehlerstrom-
Schutzschalter nicht normal funktionieren.

10-2 Technische Daten des Fehlerstrom-Schutzschalters

Modellnummer des Trockners Technische Daten des Fehlerstrom-Schutzschalters
IDFA22E/37E/55E-23-R Nennstrom: 10 A, Stromempfindlichkeit: 30 mA
IDFA75E-23-R Nennstrom: 20 A, Stromempfindlichkeit: 30 mA

Serie IDFA 10-1 Sicherheitsvorschriften

10 -1
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10-3 Anschluss der Spannungsversorqung

SchlieRen Sie die Stromkabel wie folgt an.
1) Frontplatte entfernen.

2) Stecken Sie das kundenseitig vorbereitete Stromkabel in die entsprechende Befestigung und
fuhren Sie das Stromkabel in der Nahe des Klemmentragers durch die Tragerbohrung.

3) Verbinden Sie das Stromkabel mit der Klemme des Fehlerstrom-Schutzschalters.

4) Setzen Sie die Frontplatte wieder ein.

Frontplatte

il

Zur Maschine des Kunden
Verbindungsschraube: M5 N
Steckerbreite: max. 9,5 mm

:

Lo,

Verwendbarer elektrischer Draht: min. 1,25 mm?

L N
ERE L ,N: Spannungsversorgung

Fl-Schalter

A

L1

i

| Erdanschlussanzeigetaste (weil)

TN e

10-4 VorsichtsmaBnahmen bei der Handhabung des Fehlerstrom-
Schutzschalters

=
ﬁ

1) Wenn der Trennschalter ausgel6st wird, unterbrechen Sie die Spannungsversorgung und
wenden Sie sich an den nachsten Vertriebshandler oder den SMC-Vertrieb.
-Bei losgelassener Taste fiir die Erdanschlussanzeige (weild) —  Kriechstrom
-Bei gedriickter Taste fUr die Erdanschlussanzeige (weil) —  Uberstrom

2) Uberpriifen Sie den Betrieb einmal im Monat, indem Sie die Testtaste (grau) bei eingeschaltetem
Trennschalter und beleuchtetem Schalter im ausgeschalteten Zustand (OFF) drticken.

10-5 Schaltkreis

Informationen zum elektrischen Schaltschema finden Sie unter ,,6-4 Elektrischer Schaltkreis”.
Siehe ,11-6 Elektrischer Schaltkreis®, wenn die Option T inbegriffen ist.

Serie IDFA 10-2 10-3 Anschluss der Spannungsversorgung
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@ Option T — Spezifikation

Bei dieser Option wird eine Klemmenleiste mit Ausgangen fiir die Betriebs- und Fehlersignale installiert.
Fur die Signale werden potenzialfreie Kontakte verwendet. Fir Einzelheiten siehe 11-2, 11-3 and 11-4.

11-1 Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie bei der Handhabung des Produkts die folgenden SicherheitsmalRnahmen.

& Warnung

Die Verdrahtung darf nur von ordnungsgemaR geschultem, qualifiziertem
Personal durchgefiihrt werden.

1. Stellen Sie vor der Verdrahtung sicher, dass die Spannungsversorgung abgeschaltet ist. Flihren Sie
aus Sicherheitsgriinden keine Arbeiten an der Einheit bei eingeschalteter Spannungsversorgung
durch. Die Spannungsversorgung kann nicht vollstdndig abgeschaltet werden, indem Sie nur den
beleuchteten Schalter ausschalten. Stellen Sie sicher, dass alle an das Produkt angeschlossenen
Stromleitungen ausgeschaltet sind.

2. Die Spannungsversorgung muss von einer stabilen Quelle ohne Stof3spannungen erfolgen.

3. Achten Sie darauf, dass ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) mit angemessener
Empfindlichkeit und Lastkapazitat montiert ist, um elektrischen Schock und ein Durchbrennen des
Kompressormotors zu verhindern.

4. Verwenden Sie eine Spannungsversorgung, die den technischen Daten des Produkts entspricht.

5. Sorgen Sie aus Sicherheitsgrinden fir die geeignete Erdung. Ohne Erdung kann der Fehlerstrom-
Schutzschalter nicht normal funktionieren.

6. SchlielRen Sie das Erdungskabel nicht an eine Wasser- oder Gasleitung oder einen Blitzableiter an.

7. Schlielten Sie nicht zu viele Drahte an denselben Ausgang an, da dies zu Hitzeentwicklung und Feuer
fahren kann.

8. Die Verdrahtung des Kaltetrockners und der Spannungsversorgungsleitung darf nicht nachgeristet werden.

9. Bei der Verwendung in Europa einen Fehlerstromschutzschalter an der Spannungsversorgung des
Produkts installieren, der den geltenden IEC-Standards entspricht.

11-2 Technische Daten

Bei dieser Option wird eine Klemmenleiste mit Ausgangen fiir die Betriebs- und Fehlersignale installiert.
- Fur die Betriebs- und Fehlersignale werden potenzialfreie Kontakte verwendet.

Betrieb- - - Wenn das Produkt in Betrieb ist; geschlossen
Fehler- - - Wenn das Produkt aufgrund eines Fehlers stoppt; geschlossen

- Schaltleistung

200 VAC/2A
24 VDC/2 A
(Minimale zulassige Last 20 V/3 mA)

11-3 Fernbetrieb

- Fir den Fernbetrieb schalten Sie die Spannungsversorgungsseite im Zustand des Schalters mit
eingeschalteter Lampe (ON) ein und aus.

- Warten Sie auch im Falle des Fernbetriebs nach dem Abschalten der Einheit vor dem Neustart
mindestens 3 Minuten. Wird das Produkt nach weniger als 3 Minuten nach dem Anhalten neu gestartet,
wird die Sicherheitsschaltung (Uberstromrelais) ausgelést und das Produkt startet nicht.

Zusatzlich muss die Frequenz zum Starten und Stoppen des Betriebs auf 5 Mal pro Stunde begrenzt
werden (um Motorschaden zu verhindern).

Serie IDFA -1 11-1 Sicherheitsvorschriften
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11-4 Anschluss des Strom- und Signalkabels
SchlieRen Sie das Strom- und Signalkabel wie folgt an.

1) Frontplatte entfernen.

2) Stecken Sie das kundenseitig vorbereitete Stromkabel in den entsprechenden Kabeleingang (mit
Gummitdlle) und fuhren Sie das Stromkabel in der Nahe der Klemmenleiste durch die Bohrung in
der Basis.

3) Verbinden Sie das Stromkabel mit der Klemme.

4) Stecken Sie das kundenseitig vorbereitete Stromkabel in den entsprechenden Kabeleingang (mit
Gummitdlle) und fuhren Sie das Stromkabel in der Nahe der Klemmenleiste durch die Bohrung in
der Basis.

5) Verbinden Sie das Signalkabel mit der jeweiligen Klemme.

6) Setzen Sie die Frontplatte wieder ein.

Frontplatte
Klemmenleiste ﬂ
[ 4
V4
< &
L NPE1 2 3 @
RORPX]|®
H/_/W
L,N: Spannungsquelle Betrieb Fehler
PE: Erdung
Kunden-Anschlussseite
Verbindungsschraube: M3
Crimpverbinderbreite: max. 6,5 mm
| \\::i::::”:I
Kabeldurchfiihrung Gummitulle
Signalkabeleingang Eingang Netzanschlusskabel

11-5 Neustart des Betriebs
Die Ausgabe des abnormalen Signals kann durch Ausschalten des beleuchteten Schalters
gestoppt werden. Beseitigen Sie die Ursache flr den abnormalen Betrieb und lassen Sie ihn 3
Minuten oder langer ruhen; schalten Sie den beleuchteten Schalter ein, um ihn erneut zu starten.
Das Thermorelais ist nach dem Ausschalten des beleuchteten Schalters noch in Betrieb, wenn die
Ausgabe des anormalen Signals nicht gestoppt wird. Siehe ,5-2. Thermorelais und
Hochdruckschalter zuriicksetzen” in der Betriebsanleitung zum Zurlcksetzen.
Anm.) Der Hochdruckschalter kann auch mit IDFA55E-23 und IDFA75E-23 betrieben werden.

Serie IDFA 11-4 Anschluss des Strom- und Signalkabels
11-2
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11-6 Schaltkreis
IDFA22E, 37E-23-T

J< J< S;%'pﬁon o BETRIEBSFEHLER
L N PE 1 2 3
8] G C Q [ 5] 0]
J_ |_MC TDR
= — -
MC .
/r co1 L
: PE
OLR i —
’Elr - - SYMBOL BESCHREIBUNG
ILS CM Kaltekompressor
FM Kondensator fur Luftermotor
L & MC Magnetischer Schutz
OLR Uberstromrelais
Mc TDR PRS Druckschalter
—D *]l\ ILS Beleuchteter Schalter
Co1 Kondensator fur CM
C11 Kondensator flir FM
| EVD
}1 TB Klemmenleiste
Fiir Option.V = FI-Schalter | Fehlerstrom-Schutzschalter
c1 PE EDV Elektronisches
PRS Kondensatablassventil
- = TDR Zeitverzogerungsrelais
TDR MC IE,
IDFAS55E, 75E-23-T
L 1 7 GFCI
L\ N For OptionR OPERATION FAILURE
L PE 2 3
TB! I
L MC TDR
g
THR
[ MC .
CO1
. ; lpe
SYMBOL BESCHREIBUNG
L | CM Kaltekompressor
FM Kondensator fir Liftermotor
MC Magnetischer Schiitz
THP
P ™ Mc MO 1\9 PRS1 Druckschalter
PRS2 Hochdruckschalter
. THR PRS2 TOR ILS Beleuchteter Schalter
1 THR Thermorelais
. THP Thermischer Schutz fir FM
Cco1 Kondensator fir CM
® PR/S' = PE C11 Kondensator fiir FM
1 c1 TB Klemmenleiste
FI-Schalter| Fehlerstrom-Schutzschalter
EDV Elektronisches
I — Kondensatablassventil
L _ |EDV 1p TDR Zeitverzdgerungsrelais
- FUR OPTION —_—
ILS
Serie IDFA 11-6 Elektrischer Schaltkreis

11-3
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@ Option V — Spezifikation

Bei dieser Option wird der zeitgesteuerte automatische Kondensatablass installiert. Bei der Durchfiihrung
der Installation und Wartung des Produkts mussen die folgenden Punkte verstanden und beachtet werden.
Fur weitere Informationen zu Wartungsarbeiten siehe Kapitel 12-3.

12-1 Sicherheitsvorschriften
Beachten Sie bei der Handhabung des Produkts die folgenden SicherheitsmaRnahmen.

A Warnung

1. Entfernen Sie den automatischen Kondensatablass nicht, wenn Luftdruck im Produkt verbleibt.

Wenn Sie den automatischen Kondensatablass entfernen, stoppen Sie die Luftzufuhr zur
Primarseite des Produkts, lassen Sie die Luft von der Sekundarseite ab und stellen Sie sicher, dass
kein Restdruck vorhanden ist. Wenn Luftdruck im Inneren des Produkts bleibt, kbnnen beim Lésen
plétzlich Teile herausspringen und Unfalle verursachen.

2. Tragen Sie beim Entfernen des automatischen Kondensatablasses Handschuhe, um Verletzungen
zu vermeiden.

3.Der Anwender kdnnte das Kondensat beim Ersetzen des automatischen Kondensatablasses
berlhren. Befolgen Sie die vom Kunden festgelegten Verfahren, um die Sicherheit der Anwender
zu gewabhrleisten. (Beispiel: Tragen Sie eine Schutzbrille, Schutzkleidung und/oder -handschuhe,
um zu verhindern, dass der Korper das abgelassene Kondensat berthrt, wenn Sie
Wartungsarbeiten an der Einheit durchfiihren.)

A Warnung

Die Verdrahtung darf nur von entsprechend qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden.

1. Verwenden Sie eine Spannungsversorgung, die den technischen Daten des Produkts entspricht.
2. Sorgen Sie aus Sicherheitsgrinden fur die geeignete Erdung. Schliel3en Sie das Erdungskabel
nicht an eine Wasser- oder Gasleitung oder einen Blitzableiter an.

3. Schlieen Sie nicht zu viele Drahte an denselben Ausgang an, da dies zu Hitzeentwicklung und
Feuer fihren kann.

4. Die Verdrahtung des Trockners und der Spannungsversorgungsleitung darf nicht nachgertstet
werden.

Serie IDFA 121 12-1 Sicherheitsvorschriften
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12-2 Technische Daten

Der Zeitschalter ist bei der Auslieferung ab Werk auf eine Einschaltzeit (ON) von 0,5 s und eine
Ausschaltzeit (OFF) von 0,5 min eingestellt. Die Zeitschaltereinstellung nicht andern. Wenn sie geéndert

wird, kann Wasser aus der Ablassleitung des Trockners austreten. Die Ersatzteilinummer andert sich je

nach Versorgungsspannung des Trockners.

9P

Ol |

r1
A I

pdes

i Ablassleitung

! :(AuBen—@ 10 m)
|l|
=

= —

Q N N

Modell IDFA22E/37E/55E/75E-23-V
Bestell-Nr. (Ersatzteile) IDF-S0198
Max. Betriebsdruck 1,6 MPa
Medium Ablass
Versorgungsspannung des Ablass-Zeitschalters 230 VAC£10 % (50 Hz)
ON-Zeit 05s
OFF-Zeit 30s
Serie IDFA 12-2 Technische Daten
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12-3 Wartung

Das Produkt muss gewartet werden. Reinigen Sie es in regelmaRigen Abstanden nach dem folgenden Verfahren.

1) Schlielen Sie den Kugelhahn.
Testschalter
2) Drucken Sie auf den Testschalter um den Restdruck

vollstandig abzulassen.

3) Entfernen Sie das Sieb und reinigen Sie es.

OoN OFF
O est O

4) Montieren Sie das Sieb wieder und 6ffnen Sie den Kugelhahn.

05 10 05
ON:SEK OFF:MIN

Kugelhahn @

]

] —

Eingebautes Sieb m

Siebdeckel _ | |

12-4 Schaltkreis

Informationen zum elektrischen Schaltschema finden Sie unter ,,6-4 Elektrischer Schaltkreis”.
Siehe ,11-6 Elektrischer Schaltkreis®, wenn die Option T inbegriffen ist.

Serie IDFA 12-3 Wartung
12-3
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@ Wartungsaufzeichnungen

13-1 Wartungsaufzeichnungen

Wir empfehlen das Fuhren von Wartungsaufzeichnungen.

Teilenummer

Beschreibung

Beschreibung der Wartungs-/
Instandhaltungsarbeiten

Datum

Serie IDFA

13 -1

13-1 Wartungsaufzeichnungen
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