Ucelnost a maximalni efektivita
Kompaktni valec - Rada JCQ

N
:



Kompaktni valec - Rada JCQ #&

Hlavni vyhody

» Nizsi naklady na stavbu strojii - celkova miniaturizace komponent

¥ Vyssi produktivita - rychlejsi takt stroje diky nizsi hmotnosti pohyblivych soucasti
7 Kompaktni rozméry stroje - valce s minimalnimi zastavbovymi rozméry

¥ Vysoka variabilita - montaz snimacl polohy ze 4 stran

» Jednoducha instalace - diky pfimé montazi snimacd polohy do drazky

Vlastnosti
r Kompaktni a lehky (az 0 45 % leh¢i nez valce fady CQS, pr.25 mm, zdvih 10 mm)

l Kratsi celkova délka ' l Uzsi profil valce '
@Q

JCQ @ 20
Zdvih 10 mm

mJJMJ 6
Y mm

Nizsi profil valce

Valec fada CDQS @ 20 Valec fada CDQS @ 20 JCQ D20

¥ Standardni zdvihy: az 50 mm

¥ Prméry pistu: 12 az 100 mm

» Pfima montaz snimacii polohy do kruhové drazky
¥ Montaz snimacu polohy ze 4 stran

¥ Snimace polohy minimalné vy¢nivaji mimo téleso valce

2 %SNC Rozméry a dalsi technické udaje k fadé JCQ najdete v katalogu na strankach http://www.smc.eu



Objednaci kddy

Standardni provedeni, dvojcinny, jednostranna pistnice

Objednaci kéd Pramér pistu [mm] Zdvih [mm] Pripojovaci zavit
JcdQ12-AH 212
5,10, 15, 20, 25, 30 M3
JcQie-E 216
JcQ2o-E @20
JcQ2s-H @25
5,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 M5
JcQ32-AH @32
JclQ4o-E 240
JCCIQ50TF-H @ 50
G1/8
JCCIQ63TF- 263
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
JcCIQ8OTF-BH @80
G1/4
JCCIQ100TF-E ? 100
[H: Zdvih.

[I: Vlozte “D” pro verzi s magnetem pro snimani polohy pistu.

Aplikace

Jakékoliv aplikace naro¢néa na minimalni prostor a hmotnost instalovanych prvkd, vhodnd pro kompaktni valce s kratkym
zdvihem. Valce mohou byt pouzity napfiklad pro:

- Pfesouvani

- Upinani

- Robotické aplikace

Souvisejici prvky
Skrtici ventil se zp&tnym ventilem, nastrénou spojkoua  Skrtici ventil se zp&tnym ventilem, nastrénou spojkou  Elektronicky snimac polohy
aretacnim tocitkem, horizontalni / vertikalni pfivod a stupnici, In-line Rada D-M9[w
Rada AS[12/3[J1F-A Rada AS[I2FS
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Skrtici ventil se zp&tnym ventilem, nastrénou spojkoua  Kompenzaéni hlavice Hydraulicky tlumi¢
stupnici, horizontélni / vertikalni pfivod Rada JB Rada RB
Rada AS[J2/3[11FS
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Rozméry a daldi technické Gdaje k fadé JCQ najdete v katalogu na strankach http://www.smc.eu



Prehled valcli fady J

FLYER-JCQ-A-CZ

Prdmér pistu [mm]
12 16 | 20 | 25 32 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 67 | 80 | 85 | 100
Pripojova
Max. zdvih [mm]
Kompaktni valec s vedenim
Rada JMGP
o &6 6 o6 o o o o [ [
100 150 200 200 200 200 200
Kompaktni valec
Rada JCQ
e &6 6 6 o o o [ o o
30 50 50 50 50 50
Kruhovy valec
Rada JCM
e & o o
300
Kruhovy valec se svorniky
Rada JMB
e &6 6 6 6 6 o6 o o o
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300 400
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