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Messwerte zu Druck 
und Durchfluss sind ein 
unerlässliches Element 
bei der Optimierung von 
Maschinen und Anlagen. 

Nur wenn wir jederzeit wissen, was in unseren Maschinen 
abläuft, können wir Entscheidungen treffen, die zu einer 
Produktivitäts- und Effizienzsteigerung von Prozessen 
führen.  

Einerseits erfordert die Entwicklung flexibler Maschinen 
die Installation von Sensoren für die Steuerung und  
Datensammlung mit sich. 

Andererseits wird Energie-Effizienz heutzutage groß 
geschrieben. Hierzu gehört die Überwachung des 
Luftverbrauchs, um Leckagen bzw. Energieverlust zu 
erkennen. Diese Überwachung baut auf den Sensoren 
auf, denn „nur was gemessen wird, kann gesteuert 
werden“.

Was bietet Ihnen SMC? 

Auf den folgenden Seiten finden Sie das breite 
Lösungsangebot von SMC, welches dazu entwickelt 
wurde, Informationen zu sammeln und Ihnen diese auf 
einfache Art zur Verfügung zu stellen. Darunter befinden 
sich einige Geräte mit 3-teiliger und 2- oder 3-farbiger 
Anzeige. Sie bieten eine einfache Einstellung in nur drei 
Schritten und verschiedene zusätzliche Optionen, um 
den Einsatz noch einfacher zu gestalten. 

Ein Portfolio von Sensoren, die zur Überwachung 
verschiedenster Medien dienen: Druck- und 
Durchflusssensoren, Sensoren mit einer drehbaren 
Anzeige für ein einfaches Ablesen, die es ermöglichen, 
während der Einstellung den Messwert zu überprüfen, 
und Sensoren mit verschiedenen Ausgangstypen, wie 
z. B. PNP/NPN, Analogausgang (Spannung/Strom) und 
IO-Link.

Druck- und 
Durchflussmessung
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Technische Daten

Hauptmerkmale der Druckschalter

3 Einstellmodi

3-Schritte-Einstell-
Modus

Einfacher 
Einstellmodus

Funktionsauswahl-
Modus

Einstellungen

·  Schaltpunkteinstellung
oder

·  Hysteresewerteinstellung

Einfach Übergeordnete 
Funktion

·  Ausgangsmodus
·  Invertierung des Ausgang
·  Schaltpunkteinstellung
·  Hysteresewerteinstellung
·  Ansprechzeit
·  Anzeigefarben: Grün/Rot

·  Schaltpunkteinstellung
·  Hysteresewerteinstellung
·  Ansprechzeit

Einfache Einstellung in 3 Schritten

A B C

Drücken Drücken

Einstellung 
abschließen

Stellen Sie den Schaltpunkt 
mit den Tasten  oder 

 ein

3-teilige Anzeige
Während der Überprüfung des Messwertes können 
Einstellungen vorgenommen werden. Der einzustellende 
Parameter wird in der Teilanzeige angezeigt.

Schaltwert
Teilanzeige/Rechts

Parameter

Messwert

Teilanzeige/Links

Hauptanzeige

Vorteile mit IO-Link
- Remote-Konfiguration
- Diagnose
- Reduzierte Verdrahtung
- Einfacher Sensoraustausch
- Manipulationssicher

3-farbige Anzeige
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Allgemeine technische Daten
Druckschalter

Hauptmerkmale der Durchflussschalter

Durchflussverhältnis 100:1 
Breiter Messbereich mit einem 
einzigen Produkt.

Drehbare Anzeige
Für ein einfaches Ablesen

Bypass-Konfiguration für erhöhte 
Produktlebensdauer
Schützt den Sensor vor feuchter Luft und 
Fremdkörpern.

Sensoreinheit

3-farbige Anzeige
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Produktübersicht Druckschalter
Verwendbares 

Medium
Nenndruckbereich

[l/min]
Ausgangstyp Schutzart Medienanschluss Funktionen

Mit Anzeige

ZSE10(F)/ISE10

Druckluft

0,0 bis -101,0 kPa, 
-100,0 bis 
100,0 kPa, 

-0,100 bis 1,0 MPa

NPN/PNP offener 
Kollektor

Analogausgang 
(Spannung)

IP40

M5-Innengewinde 
1/8 (R, NPT)

Einstellung in 3 Schritten
Kopierfunktion

Energiesparmodus
Anti-Flatterfunktion
Feineinstellung des 

Anzeigewerts
Einstellen des 

Sicherheitscodes
Schalttafeleinbau

ZSE20(F)/ISE20

NPN/PNP offener 
Kollektor 1 
Ausgang

3-teilige Anzeige
Einstellung in 3 Schritten

Energiesparmodus
Anti-Flatterfunktion
Feineinstellung des 

Anzeigewerts
Einstellen des 

Sicherheitscodes
Schalttafeleinbau

ZSE20A(F)/ISE20A

NPN/PNP offener 
Kollektor 2 
Ausgänge

Analogausgang
(Spannung/Strom)

3-teilige Anzeige
Einstellung in 3 Schritten

Kopierfunktion
Auto-Referenz

Energiesparmodus
Anti-Flatterfunktion
Feineinstellung des 

Anzeigewerts
Einstellen des 

Sicherheitscodes
Schalttafeleinbau

ZSE20B(F)/ISE20B

IP65

ZSE20B(F)-L/
ISE20B-L

0,0 bis -100,0 kPa,  
-100,0 bis 
100,0 kPa,  

0,0 to 1,0 MPa

IO-Link/Schalter: 1 
Ausgang 

(Schaltausgang 
PNP- oder NPN-

schaltend)

3-teilige Anzeige
Einstellung in 3 Schritten

Kopierfunktion
Energiesparmodus
Anti-Flatterfunktion
Feineinstellung des 

Anzeigewerts
Einstellen des 

Sicherheitscodes
Schalttafeleinbau

ZSE20C(F)/ISE20C(H)

Verschiedene 
Medien

-100,0 bis 
100,0 kPa, 

0,0 bis -101,0 kPa, 
-0,100 bis 1,0 MPa, 
-0,100 bis 2,0 MPa

NPN/PNP offener 
Kollektor 2 
Ausgänge

Analogausgang
(Spannung/Strom)

1/8 (Rc)
1/4 (R, NPT, G) 1)

1/4 (URJ 2), TSJ) 3)

3-teilige Anzeige
Einstellung in 3 Schritten

Kopierfunktion
Auto-Referenz

Energiesparmodus
Anti-Flatterfunktion
Feineinstellung des 

Anzeigewerts
Einstellen des 

Sicherheitscodes
Schalttafeleinbau

ISE70/71

Druckluft
0 bis 1,0 MPa, 
0 bis 1,6 MPa

2 Ausgänge 
(IO-Link: 

Schaltausgang 1 
+ Schaltausgang 
2, Schaltausgang: 

NPN oder PNP-
Schalttyp)

Offener Kollektor

IP67

1/4 (Rc, NPT, G) 4)

3-teilige Anzeige
Einstellung in 3 Schritten

Energiesparmodus
Anti-Flatterfunktion
Feineinstellung des 

Anzeigewerts
Einstellen des 

Sicherheitscodes

ISE7mG

Verschiedene 
Medien

0 bis 1,0 MPa, 
0 bis 2,0 MPa, 
0 bis 5,0 MPa, 
0 bis 10,0 MPa

1/4 (Rc, NPT, G) 4)
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Allgemeine technische Daten
Druckschalter

Verwendbares 
Medium

Nenndruckbereich
[l/min]

Ausgangstyp Schutzart Medienanschluss Funktionen

Luftspaltsensor

ISA3

Trockene Druckluft

Nennbereich der 
Abfragedistanz:

0,01 bis 0,03 mm 
(Ausführung F) 

0,02 bis 0,15 mm 
(Ausführung G) 

0,05 bis 0,30 mm 
(Ausführung H)

NPN/PNP offener 
Kollektor 1 
Ausgang

IP67

Versorgungsseite: 
1/8 (Rc) 

(Ausführung C), 
1/8 (G) 4) 

(Ausführung F)
Abfrageseite: 

Ø 4, Ø 6 
(Ausführung C), 

1/8 (G) 4) 
(Ausführung F)

Einstellung in 3 Schritten
Feineinstellung des 

Anzeigewerts
Einstellen des 

Sicherheitscodes

Ohne Anzeige

PSE570

Verschiedene 
Medien

0 bis 1 MPa, 
-100 bis 100 kPa, 

0 bis 500 kPa, 
0 bis 2 MPa, 0 

bis 5 MPa, 0 bis 
10 MPa

Analogausgang
(Spannung/Strom)

IP65
1/8 (R) 1)

1/4 (R) 1)

—
PSE530

Druckluft

0 bis 1 MPa, 0 bis 
-101 kPa, 0 bis 

101 kPa, -101 bis 
101 kPa

Analogausgang
(Spannung)

IP40

M5
Ø 6 

(Reduzierstück)
1/4” 

(Reduzierstück)

Messwertanzeige

PSE300AC

—

Einstelldruckbereich:
-0,2 bis 2,1 kPa, 10 
bis -105 kPa, -105 
bis 105 kPa, -10 
bis 105 kPa, -50 

bis 525 kPa, -0,105 
bis 1,05 MPa, 

-0,105 bis 2,1 MPa, 
-0,1 bis 5,25 MPa, 
-0,1 bis 10,5 MPa

NPN- bzw. 
PNP-Schalttyp 

offener Kollektor 2 
Ausgänge

IP65

—

3-teilige Anzeige
Einstellung in 3 Schritten

Energiesparmodus
Anti-Flatterfunktion
Feineinstellung des 

Anzeigewerts
Einstellen des 

Sicherheitscodes

PSE300
Einstelldruckbereich:
-0,1 bis 1 MPa, 10 
bis -101 kPa, -101 
bis 101 kPa, -10 
bis 100 kPa, -50 
bis 500 kPa, -0,2 

bis 2 kPa

NPN/PNP offener 
Kollektor 2 
Ausgänge

Analogausgang
(Spannung/Strom)

IP40

Auto-Referenz
Anti-Flatterfunktion
Feineinstellung des 

Anzeigewerts
Schalttafeleinbau

PSE200

Einstelldruckbereich:
-0,1 bis 1 MPa, 10 
bis -101 kPa, -101 
bis 101 kPa, -10 

bis 101 kPa

NPN/PNP offener 
Kollektor

1 Kanal: 2 
Ausgänge

2 bis 4 Kanäle: 1 
Ausgang

Frontseite: 
IP65

(andere Teile
IP40)

Kopierfunktion
Auto-Referenz

Anti-Flatterfunktion
Feineinstellung des 

Anzeigewerts
Schalttafeleinbau

1) M5-Innengewinde.
2) Frontdichtende Verschraubung.
3) Klemmverbindung
4) Gemäß ISO 1179-1
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Verwendbares Medium
Nenndurchflussbereich

[l/min]
Ausgangstyp Schutzart Medienanschluss Funktionen

Mit Anzeige

PF3A7mH

Luft, N2

30 bis 3000, 
60 bis 6000, 

120 bis 12000

NPN/PNP offener 
Kollektor

Summiertes 
Impulssignal

Analogausgang
(Spannung/Strom)

IP65

1, 1 1/2, 2   
(Rc, NPT, G) 2)

Umkehrbare, drehbare 
Anzeige

Bypass-Konfiguration
Fettfrei

Einstellen des 
Sicherheitscodes

PFMC

Trockene Luft, N2

5 bis 500, 
10 bis 1000, 
20 bis 2000

1/2, 3/4  
(Rc, NPT, G) 3)

Drehbare Anzeige
Bypass-Konfiguration

Fettfrei
Einstellen des 

Sicherheitscodes

PFMB

2 bis 200, 
5 bis 500, 

10 bis 1000, 
20 bis 2000

IP40

1/4 (Rc, NPT, G) 2)   
Ø 8 (5/16”), Ø 1/4”
1/2, 3/4, (Rc, NPT, G) 3)

Durchflussregelventil
Umkehrbare Anzeige
Bypass-Konfiguration

Fettfrei
Einstellen des 

Sicherheitscodes

PFM7

Trockene Luft, N2, Ar, CO2

0,2 bis 10, 
0,5 bis 25, 
1 bis 50, 
2 bis 100

1/8, 1/4 
(Rc, NPT, G) 1)  
Ø 4 (5/32”), 

Ø 6,  
Ø 8 (5/16”), 

Ø 1/4”

Durchflussregelventil
Fettfrei

Energiesparmodus
Einstellen des 

Sicherheitscodes

PF3W

Wasser, wässrige 
Ethylenglycollösung 

0,5 bis 4, 
2 bis 16, 
5 bis 40, 

10 bis 100, 
50 bis 250

IP65

3/8, 1/2, 3/4, 1, 
1 1/4, 1 1/2 (Rc, 

NPT, G) 3)

Durchflussregelventil
Drehbare Anzeige

Fettfrei
Energiesparmodus

Einstellen des 
Sicherheitscodes

PF3W (Ausführung 
mit PVC-Leitung)

Wasser, 
deionisiertes Wasser, 

Chemikalien

10 bis 100, 
30 bis 250

25A, 30 A

Drehbare Anzeige
Fettfrei

Energiesparmodus
Einstellen des 

Sicherheitscodes
PF3W7m-L

Wasser, wässrige 
Ethylenglycollösung 

0,5 bis 4, 
2 bis 16, 
5 bis 40

NPN/PNP offener 
Kollektor 1 

Ausgang IO-Link

3/8, 1/2, 3/4 
(Rc, NPT, G) 3)

LFE 

Wasser,  
wasserlösliches Kältemittel

0,5 bis 20, 
2,5 bis 100, 
5 bis 200

NPN/PNP offener 
Kollektor

Analogausgang 
(Spannung/Strom)

3/8, 1/2, 3/4, 1 
(Rc, NPT, G)

Energiesparmodus
Einstellen des 

Sicherheitscodes
Umschalten der 

Durchflussrichtung

Produktübersicht Durchflussschalter
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Allgemeine technische Daten
Durchflussschalter

Verwendbares Medium
Nenndurchflussbereich

[l/min]
Ausgangstyp Schutzart Medienanschluss Funktionen

Ohne Anzeige

PFMV

Trockene Luft, N2

0 bis 0,5, 
0 bis 1, 
0 bis 3, 

-0,5 bis 0,5, 
-1 bis 1, -3 bis 3

Analogausgang
(Spannung/Strom)

IP40

M5 Fettfrei

PFM5

Trockene Luft, N2, Ar, CO2

0,2 bis 10, 
0,5 bis 25, 
1 bis 50, 
2 bis 100

1/8, 1/4 
(Rc, NPT, G) 1)

Ø 4 (5/32”), Ø 6,
Ø 8 (5/16”), Ø 1/4”

Durchflussregelventil
FettfreiPF3W5

Wasser, wässrige 
Ethylenglycollösung

0,5 bis 4, 
2 bis 16, 
5 bis 40, 

10 bis 100, 
50 bis 250

IP65

3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 
1/4, 1 1/2

(Rc, NPT, G) 3)

PF3W5 (Ausführung 
mit PVC-Leitung)

Wasser, deionisiertes 
Wasser, Chemikalien

10 bis 100, 
30 bis 250

25A, 30 A Fettfrei

LFE

Wasser, wasserlösliches 
Kältemittel

0,5 bis 20, 
2,5 bis 100, 
5 bis 200

3/8, 1/2, 3/4, 1
(Rc, NPT, G)

—

Messwertanzeige

PFG300

—

Einstelldruckbereich:
30 bis 3000 l/min
60 bis 6000 l/min 

120 bis 12000 l/min
2 bis 200 l/min
5 bis 500 l/min

10 bis 1000 l/min
20 bis 2000 l/min
5 bis 500 l/min

10 bis 1000 l/min
20 bis 2000 l/min

NPN/PNP offener 
Kollektor 2 
Ausgänge

Analogausgang
(Spannung/Strom)

IP40 —
Einstellen des 

Sicherheitscodes

1) Gemäß ISO 228-1
2) Gemäß ISO 1179-1
3) Gemäß ISO 228
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Druckschalter

Mit Anzeige

Adapter für Schalttafeleinbau

M5-Innengewinde/Anschluss seitlich

M5-Innengewinde/Anschluss rückseitig

Leitungs-
anschluss

Leitungs-
anschluss

Montagezubehör 
Teilenummer Beschreibung

ZS-39-B Adapter für Schalttafeleinbau

ZS-39-R DIN-Schienen-Anbausatz

ZS-39-5G Anschlusskabel mit Stecker (mit Steckerabdeckung) (5-adrig, 2 m)

Kompakter digitaler Druckschalter
Serie ZSE10/ISE10

·  Reduzierte Tiefe: 9,8 mm
·  3 Ausführungen:

ZSE10: Vakuum

ZSE10F: Überdruck/Vakuum

ISE10: Überdruck
·  Kopierfunktion für bis zu 10 Schalter gleichzeitig
·  Einstellung in 3 Schritten und Kopierfunktion
·  Analogausgang: 1 bis 5 V
·  Schaltausgang: 2 NPN/PNP oder 1 PNP/NPN
·  Anzeige aus verschiedenen Winkeln
·  Anschluss von zwei Seiten möglich
·  Montage: Direktmontage, Schalttafeleinbau, DIN-Schienenmontage
·  Schutzart: IP40.

Ausgewählte Teilenummern P Lagerhaltige Artikel

Teilenummer Nenndruckbereich Anschluss Schaltausgang Spannung

ISE10-M5-B-G P

Überdruck: -0,1 ~ 1,0MPa

M5-Innengewinde, Anschluss 
seitlich/rückseitig (auch mit 

R1/8 und NPT 1/8 verfügbar)

2 PNP

12 ~ 24 VDC

ISE10-M5-E-G PNP + (1 bis 5 V)

ISE10-M5R-B-G* 2 PNP

ISE10-M5R-E-G* PNP + (1 bis 5 V)

ZSE10-M5-B-G P
Vakuum

0 ~ -101 kPa

2 PNP

ZSE10-M5-E-G PNP + (1 bis 5 V)

ZSE10-M5R-B-G* 2 PNP

ZSE10-M5R-E-G* PNP + (1 bis 5 V)

ZSE10F-M5-B-G P
Vakuum + niedriger Druck

-100 ~ +100 kPa

2 PNP

ZSE10F-M5-E-G PNP + (1 bis 5 V)

ZSE10F-M5R-B-G* 2 PNP

ZSE10F-M5R-E-G* PNP + (1 bis 5 V)

NPN-Optionen auf Anfrage erhältlich.
* Anschluss rückseitig
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Digitaler Präzisionsdruckschalter 
Serie ZSE20m(F)/ISE20m 

·  3-teilige, 3-farbige Anzeige
·  Verwendbare Medien: Luft, nicht ätzendes Gas, nicht entzündbares 

Gas oder allgemeine Medien
·  Druckbereiche: von -0,1 bis 2 MPa
· Wiederholgenauigkeit: ±0,2 % v. E. ±1 Stelle
·  Ausgang: NPN/PNP, analog (Spannung/Strom), IO-Link
·  Wählbare Ansprechzeit: von unter 1,5 ms bis 5 s
· IP40 oder IP65
· Stromaufnahme: max. 35 mA.

Zubehör 
Teilenummer Beschreibung Modell

ZS-46-A1
Befestigungselement 
A – Schneidschraube: 

Nenngröße 3 x 8 L
Alle

ZS-46-A2
Befestigungselement 
B – Schneidschraube: 

Nenngröße 3 x 8 L

Z/ISE20,  
Z/ISE20A,  
Z/ISE20B

ZS-46-D

Adapter für 
Schalttafeleinbau + 

Front-Schutzabdeckung 
(Anschluss auf der 

Rückseite)

Alle

ZS-46-3L

Anschlusskabel mit 
Stecker 

(3-adrig, 2 m 
Anschlusskabel, nicht 

wasserdicht)

Z/ISE20

 
Teilenummer Beschreibung Modell

ZS-46-5LM12
Anschlusskabel mit 
M12-Stecker. Nicht 

wasserdicht

Z/ISE20, 
Z/ISE20A

ZS-46-5FM12 Anschlusskabel mit M12-
Stecker. Wasserdicht

Z/ISE20B(-L), 
Z/ISE20C

ZS-46-5L
Anschlusskabel mit 

Stecker (5-adrig, 2 m 
Anschlusskabel)

Z/ISE20A

ZS-46-5F

Anschlusskabel mit 
Stecker 

(5-adrig, 2 m 
Anschlusskabel, 

wasserdicht)

Z/ISE20B,  
Z/ISE20C

ZS-46-N1 Leitungsadapter R1/8 Z/ISE20, 
Z/ISE20A, 
Z/ISE20BZS-46-N2 NPT1/8 Leitungsadapter

Ausgewählte Teilenummern P Lagerhaltige Artikel 

Modell Teilenummer Nenndruckbereich Medienanschluss Ausgang Verwendbares Medium Schutzart

ISE20-P-01-L P 1) -0,1 bis 1 MPa

Leitungsadapter 
R1/8

PNP offener Kollektor 1 
Ausgang

Druckluft, nicht 
ätzendes Gas, nicht 
entzündliches Gas

IP40

ZSE20-P-01-L P 1) 0 bis -101 kPa

ZSE20F-P-01 -100 bis 100 kPa

ISE20A-T-01 -0,1 bis 1 MPa PNP offener Kollektor 2 
Ausgänge + analoger 
Spannungsausgang

ZSE20AF-T-01 -100 bis 100 kPa

ZSE20A-T-01 0 bis -101 kPa

ISE20A-V-01 -0,1 bis 1 MPa PNP offener Kollektor 2 
Ausgänge + analoger 

Stromausgang
ZSE20AF-V-01 -100 bis 100 kPa

ZSE20A-V-01 0 bis -101 kPa

ISE20B-T-01 -0,1 bis 1 MPa PNP offener Kollektor 2 
Ausgänge + analoger 
Spannungsausgang

IP65

ZSE20BF-T-01 -100 bis 100 kPa

ZSE20B-T-01 0 bis -101 kPa

ISE20B-V-01 -0,1 bis 1 MPa PNP offener Kollektor 2 
Ausgänge + analoger 

Stromausgang
ZSE20BF-V-01 -100 bis 100 kPa

ZSE20B-V-01 0 bis -101 kPa

ISE20B-L-01 0 bis 1 MPa

Leitungsadapter 
R1/8

IO-Link/Schalter: 1 
Ausgang

ZSE20BF-L-01 -100 bis 100 kPa

ZSE20B-L-01 0 bis -100 kPa

ISE20C-T-02 -0,1 bis 1 MPa

R1/4 
(M5 

Innengewinde)

PNP offener Kollektor 2 
Ausgänge + analoger 
Spannungsausgang

Medium, das rostfreien 
Stahl 630 und 304 nicht 

korrodiert.

ISE20CH-T-02 -0,1 bis 2 MPa

ZSE20CF-T-02 -100 bis 100 kPa

ZSE20C-T-02 0 bis -101 kPa

ISE20C-V-02 -0,1 bis 1 MPa
PNP offener Kollektor 2 
Ausgänge + analoger 

Stromausgang

ISE20CH-V-02 -0,1 bis 2 MPa

ZSE20CF-V-02 -100 bis 100 kPa

ZSE20C-V-02 0 bis -101 kPa
1) Mit Anschlusskabel mit Stecker
2) NPN-Optionen und Kopierfunktion auf Anfrage erhältlich.
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Digitaler Präzisionsdruckschalter 
Serie ISE7m/7mG

·  Verwendbares Medium: Druckluft und verschiedene Medien
·   Druckbereiche: von 0 bis 10 MPa
·  Wiederholgenauigkeit: ±0,5 % v. E. oder weniger
·  Ausgang: IO-Link und NPN/PNP
·  Wählbare Ansprechzeiten
·  Schutzart: IP67
· Stromaufnahme: max. 35 mA.

Ausgewählte Teilenummern P Lagerhaltige Artikel 

Teilenummer Nenndruckbereich Verwendbares Medium Medienanschluss Ausgang Antwortzeit

ISE70-F02-L2 P 0 bis 1 MPa Druckluft, nicht ätzendes Gas, 
nicht entzündliches Gas

G1/4 1)

IO-Link: Schaltausgang 
1 + Schaltausgang 2

(Schaltausgang: NPN oder 
PNP-Schalttyp)

1,5 ms oder weniger, 
einstellbar von 0 bis 60 s in 

Schritten von 0,01 s.ISE71-F02-L2 0 bis 1,6 MPa

ISE70G-F02-L2 0 bis 1 MPa
Flüssigkeiten oder Gase, welche 

die medienberührenden Teile/
Materialien nicht korrodieren

2 ms oder weniger, 
einstellbar von 0 bis 60 s in 

Schritten von 0,01 s.

ISE75G-F02-L2 0 bis 2 MPa

ISE76G-F02-L2 0 bis 5 MPa

ISE77G-F02-L2 P 0 bis 10 MPa

1) Gemäß ISO 1179-1.

Zubehör 
Teilenummer Beschreibung

ZS-31-B
Anschlusskabel mit M12-Stecker: gerade

Anschlusskabellänge: 5 m

ZS-31-C
Anschlusskabel mit M12-Stecker: rechtwinklig

Anschlusskabellänge: 5 m

ZS-50-A
Austauschbar mit ISE70 und ISE75(H)

Mit 2 Befestigungsschrauben (M4 x 6L)

ZS-50-B Mit 2 Befestigungsschrauben (M4 x 6L)



Druckschalter
mit Anzeige
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Digitaler Luftspaltsensor
Serie ISA3

·  Digitale Anzeige: Zwei Anzeigen ermöglichen das Überprüfen 

mehrerer Informationen
·  Einfache Einstellung über die digitale Anzeige: Einstellung in 3 

Schritten (Schnappschussfunktion)
·  Prüfdruck: 0,6 MPa  

(Um Faktor 3 gegenüber der Serie ISA2 erhöht)
·  Messprinzip ohne Abluft:

   - Entlüftungsrauschen: nicht vorhanden

   - Druckluftverbrauch um 60 % reduziert
·  Maßnahmen gegen Verstopfung: 

   - Verringerung der Anzahl der internen Blenden von 3 auf 1

   - Größere Blendenfläche. Um 68 % vergrößerte Blende
·  Mehrfachanschlussplatte mit oder ohne Einheitsteuerung erhältlich
·  Schutzart: IP67
·  Axiales Anschlusskabel 
·  2 Ausgangstypen wurden hinzugefügt.

Ausgewählte Teilenummern P Lagerhaltige Artikel  

Teilenummer Ausführung
Nennbereich des 

Abfrageabstands [mm]
Anschlussgröße

Betriebsdruckbereich 
[kPa]

Ausgangsspezifikation Spannung

ISA3-GFP-1N P
1 Station

Ohne Steuereinheit

0,02 bis 0,15

G1/8 100 bis 200 1 PNP 24 VDCISA3-HFP-1N P 0,05 bis 0,30
ISA3-FFP-1N 0,01 bis 0,03

Zubehör 
Teilenummer Beschreibung

ISA-14 Befestigungselement

ISA-12-C Gewindestopfen mit Dichtung (G1/8)
ISA-5-m DIN-Schiene (m Anzahl der Stationen)

ZS-31-C Kabel mit Stecker (rechtwinklig 5 m)

ISA-19-m Axiales Anschlusskabel (m Anzahl der Stationen)

Luftspaltsensor



14 Für Abmessungen und andere Angaben siehe jeweils den 
allgemeinen Katalog der entsprechenden Serie auf www.smc.eu

Ausgewählte Teilenummern P Lagerhaltige Artikel

Teilenummer Anschlussgewinde Druckbereich Ausgangssignal

PSE530-M5 P

M5

0 ~ 1 MPa

Analog 
1 ~ 5 V

PSE531-M5 P 0 ~ -101 kPa

PSE532-M5 P 0 ~ 101 kPa

PSE533-M5 P -101 ~ 101 kPa

·  Sensor und Controller getrennt
·  Schutzart: IP40
·  Einfacher elektr. Anschluss dank Stecker
·  Controllereinheit: PSE200/PSE300

Kompakter Drucksensor für Druckluft
Serie PSE530

Ausgewählte Teilenummern P Lagerhaltige Artikel 

Teilenummer Anschlussgröße Druckbereich Ausgangssignal Spannung

PSE570-m P
01, 02 Überdruck [0 bis 1 MPa]

Spannungsausgangstyp: 1 bis 5 V

12 ~ 24 VDC

PSE570-m-28 P Stromausgangstyp: 4 bis 20 mA

PSE573-m
01, 02 Überdruck/Vakuum [-100 bis 100 kPa]

Spannungsausgangstyp: 1 bis 5 V

PSE573-m-28 Stromausgangstyp: 4 bis 20 mA

PSE574-m P
01, 02 Überdruck [0 bis 500 kPa]

Spannungsausgangstyp: 1 bis 5 V

PSE574-m-28 P Stromausgangstyp: 4 bis 20 mA

PSE575-m

02

Überdruck [0 bis 2 MPa]
Spannungsausgangstyp: 1 bis 5 V

PSE575-m-28 Stromausgangstyp: 4 bis 20 mA

PSE576-m
Überdruck [0 bis 5 MPa]

Spannungsausgangstyp: 1 bis 5 V

PSE576-m-28 Stromausgangstyp: 4 bis 20 mA

PSE577-m
Überdruck [0 bis 10 MPa]

Spannungsausgangstyp: 1 bis 5 V

PSE577-m-28 Stromausgangstyp: 4 bis 20 mA

·  Nenndruckbereiche: 0 bis 1 MPa, -100 bis 100 kPa, 0 bis 500 kPa, 0 bis 
2 MPa, 0 bis 5 MPa, 0 bis 10 MPa

·  Verwendbare Medien: Gas oder Flüssigkeiten, welche die Materialien 
der Teile, die in Kontakt mit dem Medium kommen, weder angreifen noch 

korrodieren
·  Prüfdruck: 3-mal höher als der Nenndruck
·   Prüfspannung: 500 VAC
·  M12-Stecker für die Verdrahtung
·  Schutzart: IP65

Drucksensor für verschiedene Medien
Serie PSE570

m Anschlussgrößen
01 R1/8 (mit M5-Innengewinde)

02 R1/4 (mit M5-Innengewinde)

Ausführungen ohne Anzeige



Druckschalter
Externe Anzeigen
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Messwertanzeige
Serie PSE300AC

·  Verwendbar mit 1 bis 5 VDC oder 4 bis 20 mA Sensoreingangssignal
·  Auswahl des Eingangsbereiches (für Druck/Durchfluss)
·  Ansprechzeit: max. 1 ms
·  NPN/PNP-Schaltfunktion
·  M12-Stecker
·  Schutzart: IP65

Ausgewählte Teilenummern P Lagerhaltige Artikel 

Teilenummer Eingang Schaltausgang Antwortzeit Technische Daten der Einheit

PSE300AC-AB Spannung 2 Ausgang
(NPN oder PNP-Schalttyp)

Max. ≤ 1 ms (mit Anti-Flatterfunktion: 20, 
100, 500, 1000, 2000, 5000 ms)

Mit Funktion zur Auswahl der 
AnzeigeeinheitPSE310AC-AB Strom

Zubehör 
Teilenummer Beschreibung

ZS-31-B Spannungsversorgungs-/Ausgangsanschlusskabel – gerade 5 m

ZS-31-C Spannungsversorgungs-/Ausgangsanschlusskabel – rechtwinklig 5 m

PCA-1557743 Stecker zum Konfektionieren

Messwertanzeigen



16 Für Abmessungen und andere Angaben siehe jeweils den 
allgemeinen Katalog der entsprechenden Serie auf www.smc.eu

Ausgewählte Teilenummern P Lagerhaltige Artikel 

Teilenummer Eingang Schaltausgang Antwortzeit

PSE303-LC P Spannung 2 x PNP + analog 1 bis 5 V

1 ms
PSE304-LC P Spannung 2 x PNP + analog 4 bis 20 mA

PSE313-LC Strom 2 x PNP + analog 1 bis 5 V

PSE314-LC Strom 2 x PNP + analog 4 bis 20 mA

NPN-Optionen und Auto-Referenzeingang auf Anfrage erhältlich.
DIN-Schienenmontage auf Anfrage möglich.
Inkl. Netzanschlusskabel und Sensorstecker.

·  Verwendbare Sensoren: PSE53m, 54m, 550, 56m, 570, 573, 574
·  Kompatibel mit Spannungseingang und Stromeingang
·  Ansprechzeit: 1 ms
·  Platzsparend, vertikale und horizontale Kontaktmontage möglich
·  Schalttafeleinbau, Montage mit Befestigungselement, DIN-

Schienenmontage

·  4 Sensoren können angeschlossen werden 
·  Verwendbare Sensoren: PSE53m, 54m, 570, 573, 56m
·  Eine einzige Messwertanzeige kann zur Überwachung verschiedener 

Anwendungen verwendet werden
·  4 Eingänge, 5 Ausgänge

Ausgewählte Teilenummern P Lagerhaltige Artikel 

Teilenummer Eingang Schaltausgang Antwortzeit

PSE201-4C P Spannung PNP: 5 Ausgänge 5 ms

Inkl. 4 Sensorstecker.

Digitale Druckmesswertanzeige
Serie PSE300

Digitale Mehrkanal-
Druckmesswertanzeige

Serie PSE200

Zubehör 
Teilenummer Beschreibung

ZS-28-B Befestigungselement für PSE300

ZS-27-C Adapter für Schalttafeleinbau für PSE300

ZS-27-D Adapter für Schalttafeleinbau + Front-Schutzabdeckung für PSE300

Zubehör 
Teilenummer Beschreibung

ZS-26-01 Schutzabdeckung für PSE201

ZS-26-B Adapter für Schalttafeleinbau für PSE201

ZS-28-C Sensorstecker
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Durchflussschalter
mit Anzeige

Digitaler Durchflussschalter für 
großen Volumenstrom 

Serie PF3A7m

·  Verwendbares Medium: Luft und N2

·  Anzeige der Informationen auf 2 Zeilen und in 3 Farben
· Durchflussverhältnis: 100:1
· Wiederholgenauigkeit: ±1,0 % v. E.
·  Ausgänge: NPN/PNP und Analog-/Externer Eingang
·  Schutzart: IP65

Ausgewählte Teilenummern P Lagerhaltige Artikel 

Teilenummer
Durchfluss  

[l/min]
Anschlussgröße Ausgangsspezifikation Anschlusskabel

PF3A703H-F10-ES P 30 bis 3000

G 1

PNP + analoger Spannungs-/externer Eingang
Mit Anschlusskabel und M12-Stecker (3 m)

PF3A703H-F10-FS P 30 bis 3000

PNP + analoger Strom-/externer Eingang

PF3A703H-F10-FSN P 30 bis 3000 Ohne Anschlusskabel und M12-Stecker

PF3A706H-F14-FS P 60 bis 6000
G1 1/2

Mit Anschlusskabel und M12-Stecker (3 m)

PF3A706H-F14-FSN P 60 bis 6000 Ohne Anschlusskabel und M12-Stecker

PF3A712H-F20-FS P 120 bis 12000
G2

Mit Anschlusskabel und M12-Stecker (3 m)

PF3A712H-F20-FSN P 120 bis 12000 Ohne Anschlusskabel und M12-Stecker

Zubehör 
Teilenummer Beschreibung

ZS-37-A Anschlusskabel und M12-Stecker. 3 m Länge

Durchflussschalter



18 Für Abmessungen und andere Angaben siehe jeweils den 
allgemeinen Katalog der entsprechenden Serie auf www.smc.eu

Digitaler Durchflussschalter 
Serie PFMC

·  Digitaler Durchflussschalter für trockene Luft und N2 mit 3-farbiger 

Anzeige, mit Schutzart IP65
·  Großer Durchflussbereich, bis 2000 l/min
· Großer Messbereich, Durchflussverhältnis: 100:1
· Kurze Ansprechzeit: 0,05 s
·  Kompakt
·  Die Anzeige kann zur Anpassung an die Einbaubedingungen um 360° 

gedreht werden
·  M8-Standard-Stecker

Ausgewählte Teilenummern P Lagerhaltige Artikel 

Teilenummer
Durchfluss  

[l/min]
Anschlussgröße Ausgangsspezifikation Spannung Betriebsdruckbereich

PFMC7501-F04-B P
5 bis 500 l/min

 G1/2

2 PNP

12 bis 24 VDC ±10 % 0 bis 0,8 MPa

PFMC7501-F04-E P PNP + analog (1 bis 5 V)

PFMC7501-F04-F P PNP + analog (4 bis 20 mA)

PFMC7102-F04-B P
10 bis 1000 l/min

2 PNP

PFMC7102-F04-E P PNP + analog (1 bis 5 V)

PFMC7102-F04-F PNP + analog (4 bis 20 mA)

PFMC7202-F06-B P
20 bis 2000 l/min G3/4

2 PNP

PFMC7202-F06-E P PNP + analog (1 bis 5 V)

PFMC7202-F06-F PNP + analog (4 bis 20 mA)

Zubehör 
Teilenummer Beschreibung

ZS-40-A Anschlusskabel und M8-Stecker. Länge: 3 m

ZS-42-A Befestigungselement. Befestigungsschraube für PFMC7501/7102 (M3 x 5, 2 Stk.)

ZS-42-B Befestigungselement. Befestigungsschraube für PFMC7202 (M3 x 5, 2 Stk.)
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Durchflussschalter
mit Anzeige

Digitaler Durchflussschalter 
Serie PFMB

· Digitaler Durchflussschalter für trockene Luft und N2 mit 2-farbiger 

Anzeige
·  Großer Durchflussbereich, bis 2000 l/min
· Großer Messbereich, Durchflussverhältnis: 100:1
· Kurze Ansprechzeit: 0,05 s
·  Kompakt
·  Option für vertikales Drehen zur Anpassung der Anzeigerichtung
·  Optional ist ein integriertes Durchflussregelventil verfügbar (nur für 

Ausführung PFMB7201)
·  Verwendung einer Bypass-Konstruktion, die den Kontakt des Sensors 

mit feuchter Luft und Fremdkörpern reduziert

Ausgewählte Teilenummern P Lagerhaltige Artikel 

Teilenummer Durchflussregelventil Anschlussgröße
Durchfluss  

[l/min]
Ausgangsspezifikation Spannung Betriebsdruckbereich

PFMB7102-F04-B P

Ohne

G1/2
10 bis 

1000 l/min

2 PNP

12 bis 
24 VDC ±10 %

0 bis 0,8 MPaPFMB7102-F04-E P PNP + analog 1 bis 5 V

PFMB7102-F04-F P PNP + analog 4 bis 20 mA 

PFMB7201-C8-B P
Ø 8 (5/16") 

Steckverbindung

2 bis 
200 l/min

2 PNP

0 bis 0,75 MPa

PFMB7201-C8-E P PNP + analog 1 bis 5 V

PFMB7201-C8-F P PNP + analog 4 bis 20 mA

PFMB7201-02-B P
Rc1/4

2 PNP

PFMB7201-02-E P PNP + analog 1 bis 5 V

PFMB7201-02-F P PNP + analog 4 bis 20 mA

PFMB7201-F02-B P
G 1/4

2 PNP

PFMB7201-F02-E P PNP + analog 1 bis 5 V

PFMB7201-F02-F P PNP + analog 4 bis 20 mA

PFMB7201S-C8-B P

Ja

Ø 8 (5/16") 
Steckverbindung

2 PNP

PFMB7201S-C8-E P PNP + analog 1 bis 5 V

PFMB7201S-C8-F P PNP + analog 4 bis 20 mA

PFMB7201S-02-B P
Rc1/4

2 PNP

PFMB7201S-02-E P PNP + analog 1 bis 5 V

PFMB7201S-02-F P PNP + analog 4 bis 20 mA

PFMB7201S-F02-B P
G 1/4

2 PNP

PFMB7201S-F02-E P PNP + analog 1 bis 5 V

PFMB7201S-F02-F P PNP + analog 4 bis 20 mA

PFMB7202-F06-B P

Ohne

G3/4
20 bis 

2000 l/min

2 PNP

0 bis 0,8 MPa

PFMB7202-F06-E P PNP + analog 1 bis 5 V

PFMB7202-F06-F P PNP + analog 4 bis 20 mA

PFMB7501-F04-B P
G1/2

5 bis 
500 l/min

2 PNP

PFMB7501-F04-E P PNP + analog 1 bis 5 V

PFMB7501-F04-F P PNP + analog 4 bis 20 mA

Zubehör 
Teilenummer Beschreibung

ZS-33-M Befestigungselement für PFMB7201
ZS-42-C Befestigungselement für PFMB7501/7102
ZS-33-J Adapter für Schalttafeleinbau für PFMB7201
ZS-42-D Befestigungselement für PFMB7202



20 Für Abmessungen und andere Angaben siehe jeweils den 
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Mit Anzeige Ohne Anzeige

Mit Anzeige (ohne Durchflussregelventil)

Teilenummer Anschlussgröße
Durchfluss 

Trockene Luft, 
N2, Ar

Durchfluss CO2 Ausgangsspezifikation Spannung Betriebsdruckbereich

PFM710-C4-B P
Ø 4 

Steckverbindung
0,2 bis 10 l/min 0,2 bis 5 l/min

2 PNP

24 VDC -100 kPa bis 750 kPa

PFM710-C4-E PNP + (1 - 5 V)

PFM710-C4-F PNP + (4 bis 20 mA)

PFM725-C6-B P

Ø 6 
Steckverbindung

0,5 bis 25 l/min 0,5 bis 12.5 l/min

2 PNP

PFM725-C6-E PNP + (1 - 5 V)

PFM725-C6-F P PNP + (4 bis 20 mA)

PFM750-C6-B P
1 bis 50 l/min 1 bis 25 l/min

2 PNP

PFM750-C6-E P PNP + (1 - 5 V)

PFM750-C6-F P PNP + (4 bis 20 mA)

PFM711-C8-B P
Ø 8 

Steckverbindung
2 bis 100 l/min 2 bis 50 l/min

2 PNP

PFM711-C8-E PNP + (1 - 5 V)

PFM711-C8-F P PNP + (4 bis 20 mA)

· Für Luft, N2, Ar und CO2

· Ein digitaler Durchflussschalter mit MEMS-Sensor zur Erfassung des 

Durchflusses
· Kompakte Größe
· Bessere Sichtbarkeit durch 2-farbige Anzeige
· Zwei mögliche Anschlussrichtungen
· Optional ist ein integriertes Durchflussregelventil verfügbar
· Verschiedene Montagemöglichkeiten

Ohne Anzeige (ohne Durchflussregelventil) 
PFM510-C4-1 Ø 4 

Steckverbindung
0,2 bis 10 l/min 0,2 bis 5 l/min

1 - 5 V

24 VDC -100 kPa bis 750 kPa

PFM510-C4-2 4 bis 20 mA

PFM525-C6-1

Ø 6 
Steckverbindung

0,5 bis 25 l/min 0,5 bis 12.5 l/min
1 - 5 V

PFM525-C6-2 4 bis 20 mA

PFM550-C6-1
1 bis 50 l/min 1 bis 25 l/min

1 - 5 V

PFM550-C6-2 4 bis 20 mA

PFM511-C8-1 Ø 8 
Steckverbindung

2 bis 100 l/min 2 bis 50 l/min
1 - 5 V

PFM511-C8-2 4 bis 20 mA

Durchflussmesswertanzeige 
Teilenummer Eingangsdaten Ausgangsspezifikation Spannung Anmerkung

PFM313-LF
Stromeingang

2 PNP + 1 bis 5 V Ausgänge
24 VDC

Mit Spannungsversorgungs-/
AusgangssteckerPFM314-LF 2 PNP + 4 bis 20 mA Ausgänge

Digitaler Durchflussschalter 
Serie PFM

Zubehör 
Teilenummer Beschreibung

ZS-33-M Befestigungselement (für Ausführung ohne Durchflussregelventil)

ZS-33-J Adapter für Schalttafeleinbau (für Ausführung ohne Durchflussregelventil)

ZS-33-R* DIN-Schienen-Anbausatz, *=Anzahl der Stationen (1 bis 5)

Teilenummer Beschreibung

ZS-28-B Befestigungselement

ZS-27-C Adapter für Schalttafeleinbau

ZS-27-D Adapter für Schalttafeleinbau + Front-Schutzabdeckung

Ausgewählte Teilenummern P Lagerhaltige Artikel 
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Durchflussschalter
Messwertanzeigen

PFMV3PFMV5

Durchflusssensor 

Teilenummer Anschlussgröße
Nenndurchflussbereich  

[l/min]
Ausgangsspezifikation Spannung

PFMV505-1 P

M5 x 0,8

0,0 bis 0,5

Analogausgang
(1 bis 5 V)

12 bis 24 VDC

PFMV510-1 P 0,0 bis 1,0

PFMV530-1 P 0,0 bis 3,0

PFMV505F-1 -0,5 bis 0,5

PFMV510F-1 -1,0 bis 1,0

PFMV530F-1 -3,0 bis 3,0

·  Prüfung des Saugvorganges bei extrem kleinen Werkstücken
·  PFMV5: Durchflusssensor

  PFMV3: Messwertanzeige für PFMV5
·  Geringer Platzbedarf für Leitungen
·  Ansprechzeit: max. 5 ms
·  Verwendbare Medien: Trockene Luft, N2

Messwertanzeige 
Teilenummer Verwendbarer Sensor Ausgangsspezifikation Spannung

PFMV303-M
PFMV5mm-1

(Spannungseingang)

2 PNP + (1 bis 5 V)

12 bis 24 VDCPFMV304-M P 2 PNP + (4 bis 20 mA)

PFMV305-M 2 PNP + Auto-Referenzeingang

Durchflusssensor und 
Messwertanzeige 

Serie PFMV

Zubehör 
Teilenummer Beschreibung

ZS-28-A Spannungsversorgungs-/Ausgangsstecker (2 m)

ZS-28-B Befestigungselement

ZS-28-C Sensorstecker

ZS-27-C Adapter für Schalttafeleinbau

ZS-27-D Adapter für Schalttafeleinbau + Front-Schutzabdeckung

Ausgewählte Teilenummern P Lagerhaltige Artikel 
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Mit Anzeige

Teilenummer Anschlussgröße
Durchfluss  

[l/min]
Ausgangsspezifikation Spannung

PF3W704-F03-BN-M P

G3/8 0,5 bis 4

2 PNP

12 ~ 24 VDC

PF3W704-F03-BTN-M P
PF3W704-F03-EN-M P

PNP + (1 - 5 V)
PF3W704-F03-ETN-M P
PF3W704-F03-FN-M P

PNP + (4 bis 20 mA)
PF3W704-F03-FTN-M P
PF3W720-F04-BN-M P

G1/2 2 bis 16

2 PNP
PF3W720-F04-BTN-M P
PF3W720-F04-EN-M P

PNP + (1 - 5 V)
PF3W720-F04-ETN-M P
PF3W720-F04-FN-M P

PNP + (4 bis 20 mA)
PF3W720-F04-FTN-M P
PF3W740-F06-BN-M P

G3/4 5 bis 40

2 PNP
PF3W740-F06-BTN-M P
PF3W740-F06-EN-M P

PNP + (1 - 5 V)
PF3W740-F06-ETN-M P
PF3W740-F06-FN-M P

PNP + (4 bis 20 mA)
PF3W740-F06-FTN-M P
PF3W711-F10-BN-M P

G 1 10 bis 100

2 PNP
PF3W711-F10-BTN-M P
PF3W711-F10-EN-M

PNP + (1 - 5 V)
PF3W711-F10-ETN-M

PF3W711-F10-FN-M
PNP + (4 bis 20 mA)

PF3W711-F10-FTN-M

PF3W721-F14-BN-M P

G1 1/2 50 bis 250

2 PNP
PF3W721-F14-BTN-M P
PF3W721-F14-EN-M P

PNP + (1 - 5 V)
PF3W721-F14-ETN-M P
PF3W721-F14-FN-M P

PNP + (4 bis 20 mA)
PF3W721-F14-FTN-M P

1) Teilenummern mit „T“ beinhalten Temperatursensor.
2) Anschlusskabel mit M8-Stecker nicht im Lieferumfang enthalten.
3) NPN-Option auf Anfrage erhältlich.

·  Integrierter Temperatursensor
·  Platzsparend, geringer Platzbedarf für Leitungen
·  3-farbig/2-teilige integrierte Anzeige
·  Drehbare Anzeige: leichte Bedienung, verbesserte Sichtbarkeit
·  Zwei Modelle: Mit und ohne Anzeige
·  Ausführung mit PVC-Leitung: für deionisiertes Wasser, Chemikalien usw. 

(Viskosität: max. 3 mPas)
·  Integriertes Durchflussregelventil Bis zu 40 l/min
·  Schutzart: IP65

Digitaler Durchflussschalter für Wasser 
Serie PF3W

Ausgewählte Teilenummern P Lagerhaltige Artikel 
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Durchflussschalter
ohne Anzeige

Mit PVC-Leitung
Mit Anzeige 

Teilenummer Anschlussgröße
Nenndurchflussbereich  

[l/min]
Ausgangsspezifikation Spannung

PF3W711-U25-BN-M P
25A 

(32 mm Außen-Ø)
10 bis 100

 2 PNP

12 ~ 24 VDC

PF3W711-U25-EN-M PNP + (1 - 5 V)

PF3W711-U25-FN-M PNP + (4 bis 20 mA)

PF3W721-U30-BN-M
30A         

(38 mm Außen-Ø)
30 bis 250

2 PNP

PF3W721-U30-EN-M PNP + (1 - 5 V)

PF3W721-U30-FN-M PNP + (4 bis 20 mA)

Ohne Anzeige

Teilenummer Anschlussgröße
Nenndurchflussbereich  

[l/min]
Ausgangsspezifikation Spannung

PF3W511-U25-1N 25A         
(32 mm Außen-Ø)

10 bis 100
 (1 - 5 V)

12 ~ 24 VDC
PF3W511-U25-2N (4 bis 20 mA)

PF3W521-U30-1N 30A         
(38 mm Außen-Ø)

30 bis 250
 (1 - 5 V)

PF3W521-U30-2N (4 bis 20 mA)

1) Anschlusskabel mit M8-Stecker nicht im Lieferumfang enthalten.

Messwertanzeige
Teilenummer Ausgangsspezifikation Spannung

PF3W30B-M  2 PNP

12 ~ 24 VDCPF3W30E-M PNP + (1 - 5 V)

PF3W30F-M PNP + (4 bis 20 mA)

Zubehör 
Teilenummer Beschreibung

ZS-40-K Befestigungselement (mit 4 Schneidschrauben, 3 x 8, für PF3W704/720/504/520)

ZS-40-L Befestigungselement (mit 4 Schneidschrauben, 3 x 8, für PF3W740/540)

ZS-40-M Befestigungselement (mit 4 Schneidschrauben, 4 x 10, für PF3W711/511)

ZS-40-A Anschlusskabel (3 m) mit M8-Stecker

Ohne Anzeige 

Teilenummer Anschlussgröße
Durchfluss  

[l/min]
Ausgangsspezifikation Spannung

PF3W504-F03-1N

G3/8 0,5 bis 4

 (1 - 5 V)

12 ~ 24 VDC

PF3W504-F03-2N (4 bis 20 mA)

PF3W504-F03-1TN 2  (1 - 5 V)

PF3W520-F04-1N

G1/2 2 bis 16

 (1 - 5 V)

PF3W520-F04-2N (4 bis 20 mA)

PF3W520-F04-1TN 2  (1 - 5 V)

PF3W540-F06-1N

G3/4 5 bis 40

 (1 - 5 V)

PF3W540-F06-2N (4 bis 20 mA)

PF3W540-F06-1TN 2  (1 - 5 V)

PF3W511-F10-1N

G 1 10 bis 100

 (1 - 5 V)

PF3W511-F10-2N (4 bis 20 mA)

PF3W511-F10-1TN 2  (1 - 5 V)

PF3W521-F14-1N

G1 1/2 50 bis 250

 (1 - 5 V)

PF3W521-F14-2N (4 bis 20 mA)

PF3W521-F14-1TN 2  (1 - 5 V)

1) Teilenummern mit „T“ beinhalten Temperatursensor.
2) Anschlusskabel mit M8-Stecker nicht im Lieferumfang enthalten.
3) NPN-Option auf Anfrage erhältlich.
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Mit Anzeige

Teilenummer Ausführung Anschlussgröße
Durchfluss

[l/min]
Ausgangsspezifikation Spannung

Material der 
medienberührenden 

Teile

LFE1B4F1 P

Integrierte 
Anzeige Ohne 

Anschlusskabel

G1/2 0,5 bis 20

2 PNP

24 VDC
PPS, FKM, 

C37 (Messing)

LFE1C4F1 P NPN + (1 bis 5 V)

LFE1D4F1 P NPN + (4 bis 20 mA)

LFE2B6F1 P
G3/4 2,5 bis 100

2 PNP

LFE2C6F1 P NPN + (1 bis 5 V)

LFE2D6F1 P NPN + (4 bis 20 mA)

LFE3B8F1 P
G 1 5 bis 200

2 PNP

LFE3C8F1 P NPN + (1 bis 5 V)

LFE3D8F1 P NPN + (4 bis 20 mA)

· Verwendbare Medien: Wasser und wässrige Ethylenglycollösung
·  2-teilige, 3-farbige Anzeige
· Durchflussbereiche: 0,5 bis 40 l/min
· Wiederholgenauigkeit: ±2 % v. E.
· Ausgang: 1 Ausgang, NPN/PNP oder IO-Link
·  Schutzart: IP65
·  Eingebauter Temperatursensor (-10 bis 110 °C)
· Stromaufnahme: max. 50 mA

·  Verwendbare Medien: Wasser, wasserlösliche Kühlflüssigkeit 

oder andere Flüssigkeiten mit einer elektrischen Leitfähigkeit von 

mindestens 5 μS/cm, die die Materialien, die mit der Flüssigkeit in 

Kontakt geraten, nicht korrodieren
·  Direkter Mediendurchgang und keine Hindernisse oder bewegliche 

Teile im Durchflussweg
·  Sehr geringer Druckverlust (max. 0,02 MPa)
·  Hohes Durchflussverhältnis von 40:1 und Durchflussbereich von bis zu 

200 l/min
·  Der Rückfluss kann ermittelt werden, und die Durchflussrichtung kann 

nach der Installation geändert werden

Digitaler Durchflussschalter für 
Wasser IO-Link-kompatibel

Serie PF3W7m-L

Elektromagnetischer digitaler 
Durchflussschalter

Serie LFE

Ausgewählte Teilenummern P Lagerhaltige Artikel 

Zubehör 
Teilenummer Beschreibung

ZS-40-M12M8-A M12-M8 Umwandlungs-Anschlusskabel (0,1 m)

ZS-37-A Anschlusskabel mit M12-Stecker (3 m)

ZS-40-M12M8-A Anschlusskabel mit M8-Stecker (3 m)

Ausgewählte Teilenummern 

Teilenummer
Durchfluss  

[l/min]
Anschlussgröße Ausgangsspezifikation Spannung

PF3W704-F03-LTN-MZ 0,5 bis 4 l/min G3/8

IO-Link/Schaltausgang
12 bis 24 VDC (bei Verwendung als Schaltausgang-Gerät)
18 bis 30 VDC (bei Verwendung als IO-Link-Gerät)

PF3W720-F04-LTN-MZ 2 bis 16 l/min G1/2

PF3W740-F06-LTN-MZ 5 bis 40 l/min G3/4

PF3W711-F10-LTN-MZ 10 bis 100 l/min G1

PF3W721-F14-LTN-M 50 bis 250 l/min G1 1/2
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Durchflussschalter
ohne Anzeige

Zubehör 
Teilenummer Beschreibung

LFE-1-A3 P Anschlusskabel mit M12-Stecker

LFE-1-D Befestigungselement (für LFE1)

LFE-2-D Befestigungselement (für LFE2)

LFE-3-D Befestigungselement (für LFE3)

Messwertanzeige für Serie LFE
Teilenummer Ausgangsspezifikation Spannung

LFE0C-MC Analog 1 bis 5 V 24 VDC

Messwertanzeige
Serie PFG300

·  3-teilige, 3-farbige Anzeige
·  Verwendbare Serien: PF3A7mH, PFMB, PFMC
· Ausgänge: 2 Ausgänge, NPN/PNP und analog (Spannung/Strom)
·  Schutzart: IP40
·  Kopierfunktion: Einstellungen des Master-Geräts können auf Slaves kopiert werden
·  Externer Eingang: Fernbediente Zurücksetzung der Parameter
·  Wiederholgenauigkeit: ±0,1 % v. E.
· Stromaufnahme: max. 25 mA

Ausgewählte Teilenummern P Lagerhaltige Artikel 

Teilenummer Eingang Schaltausgang Ansprechzeit 3) Technische Daten 
der Einheit

PFG300-RT
Spannungseingang

2 Ausgänge (NPN/PNP-Schalttyp) 
+ analoger Spannungsausgang 1) 2)

3 ms oder weniger. 
Wählbar von 0,00, 0,05 bis 0,1 s, 0,1 bis 1,0 s, 

1 bis 10 s, 20 s, 30 s, 40 s, 50 s oder 60 s

Mit Funktion zur 
Auswahl der 

Anzeigeeinheit

PFG300-SV 2 Ausgänge (NPN/PNP-Schalttyp) 
+ analoger Stromausgang 2)

PFG310-RT
Stromeingang

2 Ausgänge (NPN/PNP-Schalttyp) 
+ analoger Spannungsausgang 1) 2)

PFG310-SV 2 Ausgänge (NPN/PNP-Schalttyp) 
+ analoger Stromausgang 2)

1) Kann von 1 auf 5 V und von 0 auf 10 V umgeschaltet werden
2) Kann auf externen Eingang oder Kopierfunktion umgeschaltet werden.
3) Wert ohne Digitalfilter (bei 0 ms).

Optionen/Teilenummern
Wenn nur optionale Teile benötigt werden, bestellen Sie bitte mit der unten aufgeführten Teilenummer.

Teilenummer Option Anmerkung
ZS-28-C-1 Sensorstecker Für PFMB
ZS-28-CA-4 Sensorstecker Für PFMC, PF3A7mH
ZS-46-A1 Befestigungselement A (vertikale Montage) Schneidschraube: Nenngröße 3 x 8 L (2 Stk.)
ZS-46-A2 Befestigungselement B (horizontale Montage) Schneidschraube: Nenngröße 3 x 8 L (2 Stk.)
ZS-46-B Adapter für Schalttafeleinbau
ZS-46-D Adapter für Schalttafeleinbau + Front-Schutzabdeckung
ZS-46-5L Spannungsversorgungs-/Ausgangsanschlusskabel 5-adrig, 2 m
ZS-27-01 Front-Schutzabdeckung

Ohne Anzeige

Teilenummer Ausführung Anschlussgröße
Durchfluss

[l/min]
Ausgangsspezifikation Spannung

Material der 
medienberührenden 

Teile

LFE1J4F1

Ausführung 
mit getrennter 
Sensoreinheit 

ohne 
Anschlusskabel

G1/2 0,5 bis 20
Analog 1 bis 5 V

24 VDC
PPS, FKM, C37 

(Messing)

LFE1K4F1 Analog 4 bis 20 mA

LFE2J6F1
G3/4 2,5 bis 100

Analog 1 bis 5 V

LFE2K6F1 Analog 4 bis 20 mA

LFE3J8F1
G 1 5 bis 200

Analog 1 bis 5 V

LFE3K8F1 Analog 4 bis 20 mA
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Anwendungen

Druckschalter
Produkterfassung in einer 

Hochgeschwindigkeits-Förderanlage.

Geeignet für den Werkzeugmaschinenbau 

und hochproduktive Fertigung.

Überwachung von Hydraulikzylindern.

Überprüfen Sie den Druckzustand während des 

Betriebs und überwachen Sie den Gerätestatus. 

Überwachen Sie abnormale Druckwerte und 

Status des Drucksensors und verhindern Sie so 

unbeabsichtigte Stopps.

Bestätigung des atmosphärischen Drucks 

einer Schleusenkammer. 

Prüfung des Saugvorganges für feuchte 

Werkstücke. 

Bestätigung des Versorgungsdrucks der 

Reinigungsleitung.

Leckagetest: Erfassung minimaler 

Unterschiede.

Druckregelung von Kühlmitteln.

Regelung des Verdichtungsdrucks bei 

Verdichtern.

PET-Flaschen-Spritzgussmaschinen. Flüssigkeitsdruckregelung bei 

Tieflochbohrern.
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Anwendungen

Durchflussschalter
Durchflussregelung von Ausrüstung, 

Hauptleitung und Abzweigung.

Regelung des 

Regenerationsluftvolumenstroms von 

Ionisierern.

 Kumulierte Anzeige des Betriebsdurchflusses 

oder der Restmenge (N2 usw.) in einem 

Gaszylinder.

Durchflussregelung der Druckluft bei 

Lackieranwendungen.

Durchflussregelung von druckbeaufschlagtem 

Kühlwasser für Schweißzangen. 

Durchflussregelung für wasserlösliche 

Kühlmittel. 

Durchflussregelung von Kühlwasser für 

Metallformprozesse.
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Zu Druckschaltern

Direkt betätigtes 2/2-Wege-

Elektromagnetventil für Medien Vakuum/

Wasser/Öl/Dampf 

Serie VX2

Regulierung des Anwendungsmediums bei 

gleichzeitiger Druckmessung zur Erkennung 

möglicher Fehlerquellen.

2/2-Wege-Elektromagnetventile für Druckluft 

Serie VXZ2m0

Regulierung des Anwendungsmediums bei 

gleichzeitiger Druckmessung zur Erkennung 

möglicher Fehlerquellen.

Elektropneumatischer Regler

Serie ITV1000

Zur präzisen Überwachung des 

Anwendungsdrucks und dessen Regelung mit 

Hilfe des elektropneumatischen Reglers.

Digitaler Durchflussschalter für großen 

Volumenstrom. 

Serie PF3A7H

Für Kunden, die Energie sparen und den 

Hauptleitungsdruck und den Volumenstrom 

präzise überwachen möchten, um mögliche 

Druckverluste zu erkennen. 

Digitaler Durchflussschalter für Wasser 

Serie PF3W

Zur zuverlässigen Durchfluss- und 

Temperaturmessung.

Elektromagnetischer digitaler 

Durchflussschalter 

Serie LFE

Für den Einsatz mit leitfähigen Medien

Messwertanzeige 

Serie PSE300AC

Zeigt den Messwert des Drucksensors 

auf einem Bildschirm an.

Vakuumfilter Serie AFJ
Entfernen Sie Partikel oder Wassertröpfchen 

aus Ihrer Vakuumleitung.

In-line-Leitungsfilter mit Steckverbindung 

Serie ZFC

Partikelentfernung integriert in Ihre Druckluft- 

oder Vakuumleitung.

Übersicht und ähnliche Produkte
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Ähnliche Produkte

In-line-Leitungsfilter mit Steckverbindung 

Serie WF300
Entfernt Fremdkörper aus Wasserleitungen.

Zu Durchflussschaltern

Messwertanzeige zur Durchflussmessung 

Serie PFG300

Zeigt den Messwert des Durchflussschalters 

auf einem Bildschirm an.

Messwertanzeige 

Serie PSE300AC
Zeigt den Wert des Durchflussschalters auf 

einem Bildschirm an.

Digitaler Druckschalter mit 3-teiliger Anzeige 

Serie ISE20m

Präzise Überwachung des Drucks in der 

Anwendung zur Erkennung möglicher 

Fehlerquellen.

3-teilige Anzeige 

Digitaler Präzisionsdruckschalter

Serie ISE7mG

Präzise Überwachung des Drucks in der 

Anwendung zur Erkennung möglicher 

Fehlerquellen.

Digitaler Präzisionsdruckschalter mit 3-teiliger 

Anzeige 

Serie ISE7m

Präzise Überwachung des Drucks in der 

Anwendung zur Erkennung möglicher 

Fehlerquellen.

Hauptleitungsfilter 

Serie AFFmD

Hohe Filtration des Hauptleitungsfilters steigert 

die Leistung der ausgangsseitigen Produkte.

Mikrofilter 

Serie AM/AMD

Staub- und Ölfiltration des Hauptleitungsfilters 

steigert die Leistung der ausgangsseitigen 

Produkte.
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Zu Messwertanzeigen

Drucksensor für allgemeine Medien 

Serie PSE570

Sensor für Mehrkanal-Controller 

Serie PSE530

Drucksensor für allgemeine Medien 

Serie PSE560

Sensor für niedrigen Differenzdruck 

Serie PSE550

Kleiner Drucksensor für Druckluft 

Serie PSE540

Kompakter digitaler Durchflussschalter Serie 

PFM7

Kompakter digitaler Durchflussschalter 

Serie PFM5

Digitaler Durchflussschalter für Wasser Serie 

PF3W5

Digitaler Durchflussschalter für Wasser 

Serie PF3W7

Elektromagnetischer digitaler 

Durchflussschalter 

Serie LFE
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