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Dazymy do petnego zaangazowania interesariuszy w tancuch

wartosci urzadzen diagnostycznych i analitycznych.

SMC jako grupa jest udzialowcem w tancuchu wartosci dla urzgdzen

diagnostycznych i analitycznych, posrednio wspierajgc klienta koncowego swoimi

rozwigzaniami. Dzieki dtugiej historii wspotpracy z roznymi klientami i partnerami

o roznej wielkosci, od duzych organizacji po firmy rozpoczynajgce dziatalnosg,

SMC uczestniczy w tancuchu wartosci rynkowych w zakresie najnowszych

technologii w dziedzinie instrumentéw IVD i instrumentow analitycznych, oferujgc

najlepsze rozwigzania dla klienta koncowego.

W ramach wspétpracy z naszymi klientami rozumiemy ich potrzeby w zakresie

instrumentow inzynieryjnych, wykorzystujgc nasze zasoby i wiedze, aby dostarczyc

odpowiednie produkty i rozwigzania.

Dzieki naszemu do$wiadczeniu i zaangazowaniu na catym Swiecie przyczyniamy

sie do projektowania, rozwoju oraz produkcji elementow, podzespotéw, komponentow

pneumatycznych z petnym portfolio produktéw. Nasze zespoty R&D SMC moga

kwalifikowac i zaleca¢ konkretne rozwigzania w celu stworzenia unikalnych rozwigzan

dla klientow, oferujgc standardowe komponenty i rozwigzania dostosowane do ich

potrzeb. Obejmuje to nasze rozwigzania w zakresie pomp elektromagnetycznych,

miniaturowych zaworéw do zastosowan cieczowych i obstugi gazu, a takze

dostarczanie wielowarstwowych zintegrowanych rozwigzan blokéw zaworowych, ktore

minimalizujg objetos¢ martwa, zapobiegajg zanieczyszczeniom, generujg mniej

ciepta, zuzywajg mniej energii i zapewniajg precyzyjng kontrole diagnostyki

i Wynikow.

Korzysci dla naszych klientow:

- Jeden globalny partner, ofertujgcy rozwigzania w wersji standardowej lub
dostosowane do potrzeb klienta np. systemy typu “plug and play”

- Pomoc naszych inzynierow w poczatkowej fazie Twojego projektu

- Interaktywne podejscie do problemu w celu ulepszenia obecnego rozwigzania

- Skrécony czas wprowadzania na rynek

- Latwe rozwigzania do zintegrowania z aparaturg medyczng i analityczng

- Posiadamy duzg wiedze w zakresie automatyki do ptynéw i gazow.
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Znamy Twoje codzienne potrzeby

Rozumiemy dziatanie Twoich proceséw

W jakich aspektach mozemy Ci pomoc?

Korzysci, ktére oferujg Ci produkty SMC

Rozwigzania SMC dla analizy instrumentalnej

Jak mozemy Ci poméc?

Precyzyjne, szybkie i doktadne przemieszczanie
Usuwanie tadunkow elektrostatycznych podczas transportu
I przemieszczania
Szybkie i precyzyjne pipetowanie odczynnikéw
Kontrola temperatury probek i/lub reagentow
Czyszczenie linii produkcyjnej

Rozwigzania SMC do automatyki laboratoryjnej

Jak mozemy Ci poméc?

Szybka praca robotow
Precyzyjne pozycjonowanie
Kontrola temperatury probek

Rozwigzania dla powietrza. Do analityki instrumentalne;j

i automatyki laboratoryjnej

Jak mozemy usprawni¢ Twoje narzedzia?

Wspolny rozwdj: jestesmy partnerem dla Twoich rozwigzan

Miejsca rozwoju technologicznego

Plan ciagtosci biznesowej SMC
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Inteligentna elastycznos¢

Od masowej produkcji do zamoéwien indywidualnych
realizowanych masowo, brzmi znajomo? Jest to gtowny
problem przemystu 4.0, fabryki przysztosci, inteligentnej
fabryki lub digitalizacji. Nie chodzi juz o masowg produkcje,
ale o robienie tego w spersonalizowany, optacalny, szybki

i zZrbwnowazony sposob.

Podnies swojg efektywnos¢

Nasza gospodarka nieustannie sie
zmienia w kwestii ochrony srodowiska.
Rzad, przemyst i konsumenci zmagajg
sie z trudng a takze kosztowng
sytuacjg energetyczng. Firma SMC
zawsze jest w peini zaangazowana

w pomoc klientom w obnizaniu ich
rachunkéw oraz we wnoszeniu
swojego skromnego wktadu w globalny
zrownowazony rozwoj.

Doskonale rozumiemy Twoje potrzeby

ﬁ Nasze zespoly wysoko wykwalifikowanych o o
ekspertow sa do dyspozyciji, aby poméc Ci Optymizacja rozmiaru i wagi
osiggnaé Twoje cele W obecnych czasach liczy sie przestrzen wynikajgca z
wielkosci urzagdzen i ich waga. Firma SMC jest na dobrej
drodze do zmniejszania rozmiaréw komponentow maszyn,

nieustannie przeprojektowujgc produkty, dzieki temu mozna
uzyskac bardziej wydajne, kompaktowe i lekkie maszyny.

Bezpieczenstwo w centrum uwagi

Bezpieczenstwo buduje zaufanie. SMC

jest innowacyjnym, niezawodnym i silnym
partnerem w zakresie technologii automatyki
pneumatycznej i elektrycznej. Towarzyszymy
naszym klientom przez caty cykl zycia ich
zaktadu, a we wszystkich istotnych kwestiach
bezpieczenstwa mamy do dyspozycji
kompetentne i profesjonalne rozwigzania.
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Rozwigzania SMC dla urzadzen analitycznych

Rozumiemy dzialanie Twoich proceséw | automatyit laboratonyine)

Instrumenty analityczne

Pomozemy Ci na wszystkich etapach pracy z urzagdzeniami analitycznymi
Dostarczamy precyzyjne rozwigzania w zakresie kontroli ptyndw, automatyzaciji.

= (LUL]

W badaniach W pobieraniu W przygotowaniu W pomiarach W analizowaniu Rezultat
przedmiotowych probek probek

Od przyrzadu na linii produkcyjnej do kohcowego wyjscia probki, mozesz liczy¢ na pomoc SMC w celu zintegrowania, uproszczenia i usprawnienia procesu.

Automatyka laboratoryjna

Pomozemy Ci we wszystkich obszarach analizy probek
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Dozowanie i Identyfikacja Inkubacja Odwirowanie Transport i
pipetowanie przechowywanie

SMC jest w stanie znacznie zwiekszy¢ wydajnos¢ i bezpieczenstwo na kazdym etapie procesu analizy. Dzieki automatyzacji w laboratorium uzyskuje sie
nizsze koszty ogolne, wiekszg przepustowos$¢, bardziej wydajne testy, bezpieczniejsze Srodowisko, zmniejszenie liczby btedéw eksperymentalnych oraz
wiekszg doktados¢ i wiarygodnosé¢ danych.

www.smc.eu in@ %SVD 5


https://www.smc.eu/pl-pl

Rozwigzania SMC dla urzadzen analitycznych

W czym mOiemy Ci pom6C? i automatyki laboratoryjnej

Oto niektore z proceséw, w ktorych SMC moze cie wspierac:

- Dozowanie - Automatyke laboratoryjng
- Wydawanie - Przeptyw

- Mieszanie - Cidnienie

- Kontrolowanie - Filtracje

- Podtgczanie - Kontrole temperatury

- Analize - Rozpoznawanie

- Inkubacje

- Automatyzacje procesow

Korzysci, ktore oferuja Ci produkty SMC

Stosujac produkty i rozwigzania SMC dobrane do Twoich potrzeb zwiekszysz swojg produktywnosc¢,

zapewnisz bezbtedng doktadnos¢ i poprawisz powtarzalnosé wynikéw. Robotyka i obstuga ptynow
taka jak dozowanie reagentéw czy zarzgdzanie probkami odgrywajg kluczowg role w osigganiu
powyzszych korzysci. Zapewnienie szybkosci, powtarzalnosci i doktadnosci ma fundamentalne
znaczenie dla zaréwno dla analizatora, jak i automatyzacji laboratorium.

Przyktadowo: zwiekszenie predkoéci moze znaczaco wplynaé na pogorszenie powtarzalnosci. Zwigkszenie Gwarancja Wzrost
Potgczenie predkosci i ci$nienia moze wptywaé na jako$¢ probki, poniewaz predkosé zwieksza ryzyko wydajnosci pracy nieskazitelnej powtarzalnosci
powstawania pecherzykow i przeptywu burzliwego ptynu co wptywa na powtarzalnosc. doktadnosé

Rozwigzania SMC pomogg Ci zminimalizowaé tego typu ryzyko. Ponadto mamy mozliwos¢
za ofertowania niestandardowych rozwigzan automatyzacji dostosowanych doktadnie do Twoich
potrzeb.

www.smc.eu in@
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Rozwigzania SMC dla analizy instrumentalnej

@ Zawor do mediow chemicznych

Niska objeto$¢ martwa
Niski pobér mocy

Pompa dozujgca do cieczy
Doktadne, powtarzalne dozowanie ptynéw

Chwytaki elektryczne
Kompaktowe i lekkie

Elektryczne stoliki przesuwne
Precyzyjny ruch, duza predkos¢ i cicha
praca w kompaktowej przestrzeni

Sterownik silnikéw krokowych
Kompatybilny z protokotami:
EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM,
DeviceNetTM, CC-Link, 10-Link

Elektryczny st6t obrotowy
Kompaktowy, precyzyjny ruch obrotowy

@ Ztacza wysokiej czystosci

www.smc.eu in@

Odpowiednie do stosowania w srodowisku
kwasowym, zasadowym oraz z ultra czystg
wodg

@ Ztacza

Odpowiednie do stosowania w srodowisku
silnie korozyjnym, z agresywnymi
odczynnikami i w skrajnych temperaturach

Indywidualnie zaprojektowane
Wyspy zaworowe

Zmniejszona ilo$¢ nieszczelnosci,
oszczednosé miejsca i pracy podczas
montazu

Elektromagnetyczne zawory
sterujace

Kompaktowe, wysokoprzeptywowe,
energooszczedne pneumatyczne
sterowniki typu “pick and place”

System transmisji szeregowej
Magistrale Fieldbus pozwalajg
zaoszczedzi¢ na komponentach, czasie
instalacji, okablowaniu i przestrzeni

Szybkoztaczki
Smukta budowa korpusu i duza efektywna
powierzchnia

Jonizatory

Eliminujg blokady spowodowane
tadunkiem elektrostatycznym w
urzgdzeniach podajgcych komponenty
(np. kuwety)

Przekazniki ci$nienia i przeptywu
Pomiar stanu, wartosci i punktow
alarmowych, funkcja zdalnego wyjscia

@ Wyposazenie przygotowania

powietrza

Redukcja czestotliwosci konserwaciji,
obnizenie kosztow dzieki filtracji, suszeniu
i efektywnej kontroli cisnienia

Niestandardowe wyspy i

podzespoly projektowane na

zamowienie

- Spojenia = tworzywo akrylowe, PVC,
PEI, PSU

- Wykonanie = PEEK, aluminium, stal
nierdzewna, etc.

Membranowe osuszacze powietrza

Punkt rosy ponizej zera dostarcza
czyste, suche powietrze bez tadunku
elektrycznego

Chillery i chtodziarki

Efektywne chtodzenie prébek i
zwigkszona trwatos¢ odczynnikow,
precyzyjna kontrola temperatury ponizej
zera

Elektromagnetyczny zawér
zaciskowy

Wysoki przeptyw, niska moc, kontrola
cieczy o zerowej objetosci martwe;j
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Jak mozemy Ci pomoéc?
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Elektryczne stoty obrotowe

Seria LER

- Katy pozycjonowania: 360°, 320°
(310°), 180°, 90° () *wartosci
podano dla modelu LER10

- Niski profil: wysoko$¢ 42 mm
(LER10)

- Oszczednos$¢ miejsca: wbudowany
silnik krokowy

@ Chwytak elektryczny

2/3-szczekowy

Seria LEH

- Latwos$¢ konfiguracji: dane
mozna ustawi¢ za pomocg dwaéch
elementéw: pozycji i sity.

- Wyposazony w funkcje ochrony
przed upadkiem (wszystkie serie
majg mechanizm samoblokujacy)

- Mechanizm samoblokujgcy
zmniejsza zuzycie energii

Rozwigzania SMC dla urzadzen analitycznych

i automatyki laboratoryjnej

Precyzyjne, szybkie i doktadne przemieszczanie

Szybkos¢ ruchow ma bezposredni wplyw na czas cyklu analizy. Poprawiajgc szybkosé
i precyzje ruchow, zwieksza sie ilos¢ analiz przy zachowaniu ich jakosci.

@® Napedy elektryczny

Stoliki przesuwne

Seria LEF[J

- Elektryczny naped z przektadnig
Srubowa: silnik krokowy (serwo/
24V DC), serwomotor (24 V DC),
AC serwomotor lub bezsilnikowy.

- Elektryczny naped paskowy:
serwomotor (serwo/24V DC),
serwomotor (24V DC), AC
serwomotor, bezsilnikowy lub
z prowadnica.

® Naped standardowy z

prowadnica

Seria LEY/LEYD

- Silnik krokowy (servo/24 VV DC),
serwomotor (24 V DC): silnik typu
gornego/rownolegtego lub typu
liniowego.

- AC serwomotor: silnik typu gérnego/
réwnolegtego lub typu liniowego.

@ Bezbateryjny enkoder

absolutny

Seria LEYG/LEYGD

- Silnik krokowy (serwomotor/
24V DC), serwomotor (24V DC):
silnik do montazu goérnego lub
typu liniowego

- AC serwomotor: silnik do montazu
gornego lub typu liniowego

ZS\NC | s
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Jak mozemy Ci poméc? Rozwigzania SMC dla urzgdzen analitycznych
i automatyki laboratoryjnej

Usuwanie fadunkéw elektrostatycznych

podczas transportu

Krople krwi/odczynniki mogg ulec natadowaniu statycznemu, podobnie
jak probowki ze stojakiem. Eliminacja tadunkéw statycznych pomaga w
prawidtowym funkcjonowaniu analizatora.

®

Jonizator wentylatorowy

Seria IZF

- Kompaktowy i lekki

- Funkcja regulacji natezenia
przeptywu

- Usuwa tadunki elektrostatyczne
w atmosferze wokét przedmiotu
obrabianego

®

Jonizator listwowy

Seria IZT

- Oddzielny kontroler, jonizator
listwowy

- Amplituda potencjatu: nie
przekraczajgca 25 V lub mniej

- Szybka neutralizacja tadunkéw
elektrostatycznych: nawet od 0.1 s.

www.smc.eu in@
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Jonizator dyszowy

Seria IZN

- Ptaska konstrukcja

- Wbudowany generator wysokiego napiecia

- Energooszczedny z dyszami o duzym
przeptywie

Szybkie i precyzyjne pipetowanie
odczynnikéw

Szybkie i doktadne pipetowanie porcji odczynnikéw jest
niezbedne, aby analizator byt wydajny i skuteczny.

@ 2/3-portowy zawor elektromagnetyczny
Seria LVM
- Przeznaczony do mediéw chemicznych
- Natezenie przeptywu do 0.9 I/min (woda)
i 57 I/min (powietrze)
- Odizolowana struktura

@ Pompa dozujaca do cieczy
Seria LSP
- Membranowa z napedem
elektromagnetycznym
- Objetos¢ dozowania cieczy: 5-200 pL
- Powtarzalnosc¢: £1 %.

Wyspa kompozytowa

- Material: PMMA, PEI (Ultem), PVC, PC
- Oszczednos$¢ miejsca

- Zmniejszona ilos¢ ztgczy i okablowania

O
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Jak mozemy Ci poméc? Rozwigzania SMC dla urzadzen analitycznych

i automatyki laboratoryjnej

Kontrola temperatury probek i/lub reagentéw

Kontrola temperatury odczynnika moze okazac¢ sie wyzwaniem. Typowy okres trwalosci odczynnika nieschtodzonego
moze wynosic¢ tylko dwa dni. Jesli jednak odczynnik jest przechowywany w lodéwce, jego trwalos¢ moze byc¢
przedtuzona nawet do 35 dni. Kontrola termiczna w komorach odczynnikowych pomaga zachowaé trwatos¢ odczynnika.

&)

Chiller z ogniwem Peltiera
Seria HEF

- Wydajnos¢ chtodnicza: 220 W

- Stabilno$¢ temperaturowa: +0.1° C

- Zakres nastawu temperatur:
10 do 60° C

Czyszczenie linii produkcyjnej

@

Chiller z ogniwem Peltiera do
montazu na stojaku
Seria HECR
- Wydajnos¢ chtodzenia: 0.8 do 1.2 kW
- Stabilno$¢ temperaturowa: £0.01° C
do £0.03° C
- Zakres nastawu temperatur: 10 do 60° C

Czystos¢ linii jest niezbedna, aby unikng¢ zanieczyszczenia prébek. Prawidlowe czyszczenie gwarantuje

wysoka jakos¢ analizy.

@ ®

2-portowy zawor 2-portowy zawor
elektromagnetyczny elektromagnetyczny
Seria JSX Seria VX
- Medium robocze: powietrze, woda, olej - Medium robocze: powietrze, woda, para
- Zakres przeptywu: do 2200 I/min wodna, podcisnienie, olej

(yvoda) : Zmniejszony pobdr mocy (4.5 W)
- Srednica kryzy: 1.6 do 50 mm - Srednica kryzy: 2 do 10 mm.

www.smc.eu in@
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Zawor zaciskowy

Seria LPV

- Wysoka odpornosé na
zanieczyszczenia, ograniczenie awarii

- Latwa wymiana przewodow

- Stosowane przewody: Silikony,
PharMed®BPT, Tygon®.

®

Chiller do montazu na stojaku

typu “rack”

Seria HRR

- Wydajnos¢ chtodnicza: 0.95 do 5 kW
(50 Hz)

- Stabilno$¢ temperaturowa: £+0.1° C

- Zakres nastawu temperatur: 5 do 35° C;
15 do 35° C (HRR010)
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Rozwigzania SMC do automatyki laboratoryjnej

Rozwigzania SMC dla urzadzen analitycznych

i automatyki laboratoryjnej

Pomagamy osiggngé maksymalng szybkosé¢, dokltadnos¢, wydajnos¢ i efektywnosé. SMC dostarcza
specjalistyczne produkty do robotyki, przenoszenia cieczy, dozowania i zarzgdzania prébkami.

@ Sitowniki ze stali nierdzewnej

Duzy wybér wariantéw.

Chwytaki elektryczne
Miniaturowe, lekkie, zajmujgce niewielkg
przestrzen.

Liniowe napedy elektryczne
Precyzyjny ruch, duza predkos¢ i cicha
praca w kompaktowej przestrzeni.

Elektryczne napedy obrotowe
Kompaktowy, precyzyjny ruch obrotowy.

@ Sterownik silnikéw krokowych

Kompatybilny z protokotami:
EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM,
DeviceNetTM, CC-Link, 10-Link.

@ Zawory rozdzielajace

Kompaktowe, energooszczedne,
stosowane do wysokich przeptywoéw, do
sterowanie aplikacjami typu “pick and
place”.

Systemy transmisji szeregowej
Systemy Fieldbus pozwalaja
zaoszczedzi¢ na komponentach, czasie
instalacji, okablowaniu i przestrzeni.

@ Ztgcza do wody i powietrza

Smukta konstrukcja korpusu i duza
efektywna powierzchnia.

@ Jonizatory

Eliminujg blokady spowodowane
elektrycznoscig statyczng w urzadzeniach
podajacych elementy (np. kuwety).

Czujniki cisnienia i przekazniki
przeptywu

Pomiar stanu uktadu, zaprogramowanych
wartosci, punkty alarmowe. Funkcja
zdalnego wyjscia.

Elementy przygotowania powietrza

Obnizenie kosztéw konserwacji, dzieki
filtracji, suszeniu i efektywnej kontroli
cisnienia.

Membranowe osuszacze powietrza

Punkt rosy ponizej zera, dostarcza
czyste, suche powietrze, bez zasilania
elektrycznego.

Osuszacze ziebnicze i chillery
z ogniwem Peltiera

Efektywne chtodzenie podczas testow

i zwiekszona trwato$¢ odczynnikéw.
Precyzyjna kontrola i temperatury ponizej
zera.

Zawory zaciskowe
Wysoki przeptyw, niska moc, regulacja
cieczy o zerowej objetosci martwe;j.

ZSNC | 11


https://www.smc.eu/pl-pl/products/actuators~16635~nav
https://www.smc.eu/pl-pl/products/grippers~164449~nav#s
https://www.smc.eu/pl-pl/products/electric-actuators~133776~nav#s
https://www.smc.eu/pl-pl/products/directional-control-valves~23565~nav
https://www.smc.eu/pl-pl/products/ler~134048~nav#s
https://www.smc.eu/pl-pl/products/static-control~133566~nav#s
https://www.smc.eu/pl-pl/products/sensors-switches~22317~nav
https://www.smc.eu/pl-pl/products/airline-equipment~14781~nav
https://www.smc.eu/pl-pl/products/idg-a-membrane-air-dryer-series~88356~cfg
https://www.smc.eu/pl-pl/products/circulating-fluid-temperature-controller~133584~nav#s
https://www.smc.eu/pl-pl/products/lpv-pinch-valve~169850~cfg?partNumber=LPV
https://www.smc.eu/pl-pl/products/quick-couplers~134991~nav#s
https://www.smc.eu/pl-pl/products/step-motor-controller-jxce1-91-p1-d1-l1-lf-m1~137398~cfg
https://www.smc.eu/pl-pl/products/fieldbus-system~25334~nav#s

Jak mozemy Ci pomoéc?

www.smc.eu in@

Szybka praca robotéw

Rozwigzania SMC dla urzadzen analitycznych
i automatyki laboratoryjnej

Nasze rozwigzania pneumatyczne sg specjalnie zaprojektowane w ramach koncepcji
optymalizacji wagi i wymiaréw. Dzigki temu ramig robotyczne moze poruszac si¢ szybciej
poprzez zmniejszenie obcigzen bezwtadnosciowych, bedac bardziej produktywnym dzieki

skroconym czasom cyklu.

@ 5-portowy zawér elektromagnetyczny
Seria JSY
- Najmniejsza szeroko$¢ zaworu 6,4 mm na
rynku.
- Lepsza charakterystyka przeptywu i szybszy
czas reakcji w poréwnaniu z innymi seriami
zawordéw o podobnej szerokosci.

@ Chwytak pneumatyczny, réwnolegtly

Seria JMHZ2

- Minimalizacja momentéw bezwtadnosci
w Twoim robocie — Catkowita dlugosc¢
zredukowana do 21%, a waga zredukowana
do 43 %

- Zwieksz swojg wydajnos$¢ — Chwytak o
mniejszym otworze umozliwia wigksze
skoki otwarcia/zamkniecia i dtuzsze punkty
chwytania.

- Osiggnij precyzyjng obstuge — Powtarzalnos¢
do #0.01 mm.

@ sitowniki

Seria JCQ/JMGP/JCM/JMB

- Odpowiednie dla robotéw — Do 69 % lzejsze
przy skroconej dtugosci catkowitej. Osigga
lepszy czas cyklu.

- Lepsze wykorzystanie — zaprojektowane
by zmaksymalizowa¢ wydajnos¢, przez
optymalizacje masy i wymiarow.


https://www.smc.eu/pl-pl
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Jak mozemy Ci poméc? Rozwigzania SMC dla urzgdzen analitycznych

i automatyki laboratoryjnej

Precyzyjne pozycjonowanie

Pozycjonowanie prébek jest niezbedne w automatyce laboratoryjnej ze wzgledu na ciagte przemieszczanie
réznych probek z jednej strony na druga. Nasze napedy elektryczne i stoly obrotowe oferuja wysoka precyzje
zapewniajgca powtarzalnos¢ tych ruchow.

www.smc.eu in@

@ Napedy elektryczne

Stot przesuwny

Seria LEFJ

- Silnik krokowy (serwo/24V DC),
serwomotor (24V DC), AC
serwomotor lub bezsilnikowy

- Silnik krokowy (serwo/24V DC),
serwomotor (24V DC), AC
serwomotor, bezsilnikowy lub
z prowadnica.

@ Naped ttoczyskowy

Seria LEY/LEYD

- Silnik krokowy (serwo/24V DC),
serwomotor (24V DC): Silnik typu
gornego/rownolegtego lub typu
In-line.

- AC serwomotor: Silnik typu
gornego/rownolegtego lub typu
In-line.

@ Naped tloczyskowy z dodatkowa

prowadnicag

Seria LEYG/LEYGD

- Silnik krokowy (serwo/24V DC),
serwo motor (24V DC): Silnik typu
gornego/rownolegtego lub typu
In-line.

- AC serwomotor: silnik do montazu
gornego, silnik typu In-line.

@ Elektryczny stét obrotowy

Seria LER

- Katy obrotu: 360°, 320° (310°), 180°,
90° () Warto$¢ podana w nawiasie
dotyczy modelu LER10

- Niski profil: wysoko$¢ 42 mm
(LER10)

- Oszczednos$¢ miejsca: wbudowany
silnik krokowy


https://www.smc.eu/pl-pl
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Jak mozemy Ci pomoc? Rozwigzania SMC dla urzadzen analitycznych

i automatyki laboratoryjnej

Kontrola temperatury probek

Utrzymanie statej temperatury proébki jest kluczowym krokiem w wielu procesach analitycznych. Dzieki chillerom SMC utrzymanie statej temperatury
jest bardzo tatwe dzigki precyzji naszych chillerow.

®

Chiller z ogniwem Peltiera
Seria HEF

- Wydajnos¢ chtodnicza: 220 W

- Stabilno$¢ temperaturowa: +0.1° C

- Zakres nastawu temperatur:
od 10 do 60° C.

®

Chiller z ogniwem Peltiera

Seria HEC

- Wydajnos¢ chtodnicza:
140 W do 1200 W

- Stabilnos¢ temperaturowa:
+0.01° C do £0.03° C

- Zakres nastawu temperatur:
od 10 do 60 °C.

www.smc.eu in@

@

Chiller z ogniwem Peltiera do
montazu na stojaku
Seria HECR
- Wydajnos¢ chtodnicza: 0.8 do 1.2 kW
- Stabilno$¢ temperatury:

+0.01 °C do +0.03 °C
- Zakres nastawu temperatur:

od 10 do 60 °C.

@

Zbiornik na ciecz do kapieli
termoelektrycznej
Seria HEB
- Wydajnos¢ chiodnicza: 140 W
- Stabilnos¢ temperatury: £0.01 °C
- Zakres nastawu temperatur:

od -15 do 60 °C.

@
Chiller do montazu na stojaku
Seria HRR
- Wydajnos¢ chtodnicza: 0.95 do 5 kW (50Hz)
- Stabilno$¢ temperatury: £0.1° C
- Zakres nastawu temperatur: od 5 do 35° C;
od 15 do 35 °C (HRR010).
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Rozwiagzania dia powietrza
Do analityki instrumentalnej i automatyki laboratoryjnej

@

Membranowy osuszacz powietrza

Seria IDG

- Mozliwos¢ tatwego doprowadzenia
suchego powietrza za pomocag
membrany z widkien

- Wolny od fluoroweglanow

- Zasilanie nie jest wymagane.

@

5-Portowy zawér

elektromagnetyczny

Seria SY

- Przeptyw: do 1535 I/min

- Niski pobér mocy: 0.1 W

- Zakres ci$nienia roboczego:
od -100kPa do 0.7MPa (wersja
wysokocisnieniowa: 1 MPa).

www.smc.eu in@

Rozwigzania SMC dla urzagdzen analitycznych
i automatyki laboratoryjnej

Dla tych maszyn, w ktérych ruchy moga byé pneumatyczne i wymagaja czystego, suchego powietrza, SMC
posiada szeroka game produktéw, ktére moga zaoferowaé rozwigzanie odpowiadajgce Twoim potrzebom.

® @
Potaczony zespét FRL Przekaznik cisnienia z
Seria AC-D 3-kolorowym wyswietlaczem
- Wielko$¢ gwintow 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, Seria ISE70/71
3/4,1 - Obrotowy wys$wietlacz
- Modutowy, kompaktowy i lekki. - Kompatybilny z 10-Link.
- Zintegrowany, mozliwy dobér
manometrow.
@

Przewody fluoropolimerowe
Seria TH

- Temperatura robocza do 260 °C
- Szeroki wybor rozmiarow.

®

Cyfrowy przekaznik do duzych
przepltywow
Seria PF3A7H

- Zakres przeptywu: maks. 12000 I/min
- Stosunek przeptywu 100:1
- Konstrukcja przelotowa.
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Rozwigzania SMC dla urzagdzen analitycznych
i automatyki laboratoryjnej

Jak mozemy Ci pomaéc dzieki naszym narzedziom?

Reczne obliczenia i kalkulacje nalezg juz do przeszitosci. Skorzystaj z naszych zaawansowanych narzedzi i oblicz zuzycie powietrza, spadek
cisnienia czy moment bezwtadnosci.

Kalkulator przepiywu Kalkulator konwersji Wybor produktow
Pomoc w doborze odpowiedniego zaworu Przeliczanie pomiaréw www.smc.pl
©)

- 0357x106 pp 440.06 (
4428x10] 16.67pp
& "
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Wspolne rozwoj: jestesmy partnerem dla Twoich

rozwigzan

Rozwigzania SMC dla urzadzen analitycznych
i automatyki laboratoryjnej

Kompozytowa wyspa zaworowa do powietrza, gazu i plynéw. Materialy obejmuja: akryl, ultem, PVC, poliweglan i inne.

Oszczednos¢é miejsca
Dzieki zmniejszeniu objetosci
okablowania, wyspa moze by¢
zaprojektowana dla znacznie
mniejszych przestrzeni.

Zredukowana ilosé¢
okablowania i potaczen

Uktad scalony redukuje nieszczelnosci
i objetos¢ kanatu wewnetrznego.

Zredukowane okablowanie

Skrocenie czasu pracy poswieconego
na montaz okablowania dzieki
zintegrowaniu ptyt drukowanych

z zespotem wyspy.

Przezroczyste kanaty
przeptywowe

tatwe wykrywanie cieczy lub
zanieczyszczen.

www.smc.eu in@

Niska waga

Waga zostata zredukowana dzieki
zastosowaniu szeregu zaawansowanych
technologicznie materiatéw oraz
zminimalizowaniu catkowitych
rozmiardw i racjonalizacji komponentow.

Przeptyw z duzg elastycznoscia

Wielowarstwowe przejscia przeptywowe
umozliwiajg tworzenie potgczen,

ktérych nie da sie stworzy¢ za pomoca
obrébki mechanicznej lub formowania
wtryskowego.

O
=
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Miejsca rozwoju technicznego

Szukasz indywidualnego rozwigzania?

Rozwigzania SMC dla urzadzen analitycznych
i automatyki laboratoryjnej

Do Twojej dyspozyciji jest nasze 5 centréw technicznych oraz 1700 inzynieréw sprzedazy ds. badan i rozwoju, ktérzy z przyjemnoscig obmysla,

opracuja i zaprojektuja wspoélnie z Tobg rozwigzanie dostosowane do Twojej aplikaciji.

EUROPEJSKIE

CENTRUM

TECHNICZNE NIEMIECKIE
CENTRUM )
TECHNICZRE®=" = S

AMERYKANSKIE
CENTRUM
TECHNICZNE

Nasze dedykowane zespoty zapewniq Ci rozwigzania ad-hoc oraz

JAPONSKIE
CENTRUM
TECHNICZNE

O

CHINSKIE
CENTRUM
TECHNICZNE

dziatania badawczo-rozwojowe, ktdre pomogq sprostac Twoim

wyzwaniom.
www.smc.eu in@

Tworzymy konkretne
rozwiqzania poprzez
2rozumienie potrzeb naszych
klientow
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Plan Ciaglosci Biznesowej SMC Dowiedz sie wigcej o
Planie Ciggtosci Biznesowej SMC

Zrownowazony wzrost oznacza rowniez zapewnienie nieprzerwanych operacji

SMC zapewnia, ze jest przygotowane na wszelkie sytuacje awaryjne, a nasza dziatalno$¢ nie zostanie wstrzymana w przypadku
wystgpienia takich okolicznosci. SMC dgzy do wypetnienia obowigzkéw zwigzanych z dostawg produktdw i utrzymania zaufania
klientow, przyczyniajgc sie zarbwno do zrownowazonego wzrostu, jak i ekspansji innowacji technologicznych.

SMC jako wszechstronny producent urzgdzen wspierajgcych automatyke, jest w stanie szybko dostarczy¢ produkty spetniajgce

potrzeby naszych klientow w dowolnym miejscu na swiecie.

Bezpieczenstwo informacji BCP

Zarzadzanie i finanse BCP . : .
. o . Bezpieczne przechowywanie waznych
Bezpieczna i solidna baza finansowa danych

W przypadku sytuacji awaryjnej SMC zapewnia o ) . ) . Dziat sprzedazy BCP
Wzmocnienie bezpieczenstwa informacji w

z;z)glze;:;? II izg(ijtr;?et:ﬁ;srsﬁivlv(?éizza svotowka, celu ochrony.przed'wirusarﬁi komp'uterowymi i 2 State wsparcie sprzedazy

wystarczajacym stopniu pokryje kapitat obrotowy i cyberatalfaml Olez |ns.;alac1'a cer?trow danych w Cel_‘_J 8 700 inzynierow sprzedazy na calym $wiecie jest gotowych
fundusze potrzebne do odbudowy budynkéw i sprzetu stworzeniaisysicneZrskinapia da lyeliECIaEgE znalez¢ najlepsze rozwigzanie dla Twoich potrzeb.
wymaganego do zachowania ciggtosci dziatania. Twoje informacje sg u nas bezpieczne. 83 globalne lokalizacje, aby mie¢ pewnosé, ze gdziekolwiek
Robimy to, aby zapewni¢ spokéj ducha zaréwno naszym - = jestes, my tez tam jestesSmy.

klientom, jak i pracownikom.

Dziat produkcji BCP # -
Zapewnienie realizacji zaméwien

Niezawodne dostawy dla Ciebie dzieki naszym g a . , 5

8 globalnym centrom logistycznym i 34 S quenle do ZdObyCIa Panstwa za ; 'z’:,:"z:'i‘."-.';:',;a.o:'a‘...,
zaktadom produkcyjnym. Ponadto elastyczno$¢ rw 2 A : HE 2t k’& I PTII
pozwalajgca szybko reagowaé na wszelkie nagte . T aI'OSC dZIQkI nlezaWOanSCI .zém. gyt ieteey

zmiany w srodowisku produkcyjnym.

Dziat techniczny BCP*
Globalna sie¢ wsparcia technicznego

1,700 inzynieréw technicznych w 5 centrach
technicznych na catym swiecie.

www.smc.eu in@ - =
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