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IO-Link-oplossingen

Al snel na de introductie van ‘lean produceren’ is de focus opnieuw veranderd.

Tegenwoordig gaat het om Smart Manufacturing door gebruik te maken van meer geautomatiseerde 
activiteiten en gegevensanalyse om zo de productieprestaties te verbeteren. Deze op technologie 
gebaseerde aanpak heeft geleid tot de ontwikkeling van slimme machinecomponenten. Machines 
worden met internet verbonden om het productieproces te kunnen monitoren.

IO-Link-producten van SMC helpen jouw productiviteit te verbeteren en kosten te verlagen. 
Zo ontstaan dynamische productieprocessen die leiden tot de Smart Flexibility waar 
de industrie naar streeft. Bovendien zorgen ze voor voortdurende verbetering van jouw 
strategie voor voorspellend onderhoud.

Bekijk de nieuwste producten op onze website om meer te weten over onze geïntegreerde 
machineoplossingen.
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De voordelen 
van IO-Link 
met SMC

Verbeterde beschikbaarheid van gegevens
Er worden drie primaire gegevenstypen beschikbaar 
gemaakt, onderverdeeld in cyclische gegevens (gegevens 
die automatisch op regelmatige basis worden verzonden) 
of acyclische gegevens (gegevens die indien nodig of op 
aanvraag worden verzonden).

Eenvoudige vervanging van 
het apparaat
Plug & play-vervanging maakt de 
verbinding eenvoudiger: één aansluiting 
voor communicatie en voeding. Parameters 
worden opgeslagen in de base, zodat 
het apparaat automatisch kan worden 
ingesteld, nadat het is aangesloten.

Procesgegevens
Wat het apparaat leest

Servicegegevens
Informatie over het apparaat zelf

Eventdata
Meldingen (diagnostisch)
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Bestand tegen manipulatie
Door de vergrendelfunctie kunnen niet-geautoriseerde 
personen de instellingen niet aanpassen.
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Samen leiden deze voordelen tot:
A �Reductie van de algehele kosten
A �Efficiëntere processen
A �Verbeterde beschikbaarheid van machines
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Standaard bedrading
De overbrenging van de gemeten waarde verloopt digitaal, 
zodat alle parameters van het apparaat worden opgeslagen in 
de IO-Link base. De overdracht van gegevens is gebaseerd op 
een 24 V-signaal. Er is geen afgeschermde bedrading nodig.

Productdiagnostiek
Je hoeft niet te wachten met het vervangen van een sensor 
totdat er een storing in het proces optreedt. Apparaten 
worden steeds gemonitord met eventdata om precies 
na te gaan wat hun status is. 
Afhankelijk van het apparaat kun je bijhouden of er sprake 
is van een te hoge temperatuur, druk, of waarden die buiten 
bepaalde bereiken vallen, een interne fout, etc. 
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Toegang op afstand
Met oplossingen op maat zijn steeds 
nieuwe parameters nodig. Het centraal 
regelen van instellingen vanaf het 
besturingssysteem (pc) bespaart tijd, 
waardoor de beschikbaarheid van 
de machine toeneemt.
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Zonder IO-Link

Welke voordelen brengt IO-Link jou?

- �Besparing in tijd en geld, dankzij minder bedrading
- �Intelligentie en communicatie naar de standaard sensoren zonder extra kosten
- �Minder reserveonderdelen, dankzij standaardisatie van ingangs-/uitgangsmodules.  

Werking in de praktijk
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Werking in de praktijk
IO-Link-oplossingen

Met IO-Link

Met IO-Link en draadloos
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BaseDraadloos

Nieuwe technologie maakt sensoren en actuatoren slimmer, maar… 

Wat is IO-Link precies?

IO-Link (IEC61131-9) is een open standaard serieel communicatieprotocol. Daarmee is bidirectionele 
uitwisseling van gegevens mogelijk van sensoren en apparaten die IO-Link ondersteunen en met een 
base verbonden zijn. De IO-Link base kan deze gegevens verzenden over verschillende netwerken, 
veldbussen of backplane-bussen, waarmee de gegevens beschikbaar komen voor directe actie 
of voor langetermijnanalyses via een industrieel informatiesysteem (PLC, HMI, etc.). 

Elk IO-Link-apparaat heeft een IODD (IO Device Description)-bestand dat het apparaat en zijn IO-Link-
capaciteiten beschrijft.

IO-Link-producten

IO-Link-unit
EX600-LAB1/LBB1-serie

IO-Link-unit
EX245-LA1/LB1-serie

IO-Link-compatibel draadloos 
compact extern systeem
EX600-WLXB1/WLYB1-serie

SI-unit compatibel met 
IO-Link
EX600-SEN3-X80-serie 
EX600-SPN3/SPN4-serie

SI-unit compatibel met 
IO-Link
EX245-SPN1A/SPN2A/ 
SPN3A-serie

SI-unit compatibel met 
IO-Link
EX260-SIL1-serie

Clean design ventiel 
voor ventieleiland
JSY5000-H-serie

Elektropneumatisch 
reduceerventiel
ITV-IL-serie

Bar type/nozzle type ionizer
IZT40/41/42/43-serie

Stappenmotorcontroller
JXCL1/JXCLF-serie

Actuatoren

https://www.smc.eu/en-eu/products/ex600~72938~nav?productId=165320
https://www.smc.eu/en-eu/products/ex245~158022~nav?productId=170249
https://www.smc.eu/en-eu/products/ex600~72938~nav?productId=167961
https://www.smc.eu/en-eu/products/itv~134573~nav?productId=134575&partNumber=ITV-IL
https://www.smc.eu/en-eu/products/izt40-41-42~160978~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/step-motor-controller-jxce1-91-p1-d1-l1-lf-m1~137398~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/ex245~158022~nav?productId=164004
https://www.smc.eu/en-eu/products/ex260~51983~nav?productId=51985&partNumber=EX260-SIL1
https://www.smc.eu/en-eu/products/jsy5000-h~168853~nav
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Basisplaat met digitale 
flowschakelaar voor water
PF3WB/C/S/R-serie

Digitale flowschakelaar voor water
PF3W7-L-serie

Digitale flowschakelaar voor een 
groot debiet
PF3AmH-L-serie

Digitale flowschakelaar, 2-kleuren 
display
PF2M7-L-serie

Digitale flowschakelaar, 3-kleuren/ 
3-schermendisplay
PF2MC7-L-serie

Sensoren

Flowsensoren

IO-Link-oplossingen

Zeer nauwkeurige digitale druk- en 
vacuümschakelaar voor lucht en 
algemene vloeistoffen
ZSE20m(F)-L/ISE20m-L-serie

Zeer nauwkeurige digitale 
drukschakelaar voor lucht 
en algemene vloeistoffen
ISE7m/7mG/79S-serie

Digitale ‘gap checker’
ISA3-L-serie

Multi-channel digitale sensormonitor
PSE200A-serie

Druk- en vacuümsensoren
Actuatorpositiesensor
D-MPm-serie

Naderingsschakelaar

https://www.smc.eu/en-eu/products/pf3w~55213~nav?partNumber=PF3W
https://www.smc.eu/en-eu/products/ise20~138883~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/pf2m7~164009~nav?productId=165318
https://www.smc.eu/en-eu/products/isa3-l-digital-gap-checker-3-screen-display-io-link~163136~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/pf2mc7~168829~nav?productId=168832
https://www.smc.eu/en-eu/products/pse200a-3-screen-display-multi-channel-digital-sensor-monitor~164390~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/pf3w~55213~nav?productId=163986
https://www.smc.eu/en-eu/products/ise70g-pressure-sensor-for-general-fluids~160935~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/pf3a~158058~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/d-mp-actuator-position-sensor~161435~cfg?partNumber=D-MP
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IO-Link-producten

IO-Link-unit
EX600-LAB1/LBB1-serie

Geselecteerde onderdeelnummers

Onderdeelnummer Communicatieprotocol Aantal poorten Aansluiting

EX600-LAB1 Poortklasse A
4 poorten M12-aansluiting (5 pins) 4 st.

EX600-LBB1 Poortklasse B

Base
· �2 modellen (poortklasse A en B)
· �Diagnosefunctie voor base/apparaat
· �De gegevens zijn toegankelijk via een pc (insteltool)
· �Instelfunctie voor apparaatparameters, automatisch  

opslaan/schrijven.

Digitaal Analoog
SI-unitEind-

plaat
IO-unit

IO-Link

IO-Link klasse A

Voeding

IO-Link klasse B

· �Compacte versie
· �Ingangs- en uitgangstype beschikbaar
· �Diagnosefunctie voor base/apparaat
· �De gegevens zijn toegankelijk vanaf een PLC (insteltool)
· �Instelfunctie voor apparaatparameters, automatisch opslaan/schrijven.

IO-Link-compatibel draadloos 
compact extern systeem
EX600-WLXB1/WLYB1-serie

Draadloos

Geselecteerde onderdeelnummers

Onderdeelnummer Type Aantal poorten Aansluiting

EX600-WLXB1 PNP-invoer
4 M12-aansluiting (5 pins)

EX600-WLYB1 PNP-uitvoer

Eén unit

Eindplaat (voeding/U-zijde)

I/O-unit
Draadloze 

afstandsbediening

Nieuw 
product
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IO-Link-producten
IO-Link-oplossingen

Actuatoren

· �Protocollen: EtherNet/IP™, PROFINET
· �Toepasbare ventielseries: JSY, new SY, VQC, S0700, SV
· �Maximaal 9 ingang/uitgang/IO-Link base-units (maximaal  

4 IO-Link base-units met EtherNet/IP™)
· �Maximaal 1.280 ingangen/1.280 uitgangen
· �IP67-behuizing.

SI-unit compatibel met IO-Link
EX600-SEN3-X80-serie (EtherNet/IP™)
EX600-SPN3/SPN4-serie (PROFINET)

Geselecteerde onderdeelnummers

Onderdeelnummer Communicatieprotocol Polariteit van de uitgang

EX600-SPN3
PROFINET

Bron/PNP (gemeenschappelijke min)

EX600-SPN4 Sink/NPN (gemeenschappelijke plus)

EX600-SEN3-X80 EtherNet/IP™ Bron/PNP (gemeenschappelijke min)

Interne storing, ongebruikelijke interne 
temperatuur, detectie van kortsluiting (bedrading 
ventieluitgang), detectie van open circuit 
(bedrading ventieluitgang), storing externe 
voeding (stroomtoevoer ventiel), aantal 
ventielbewegingen overschreden.

· �2 modellen (poortklasse A en B)
· �Diagnose is mogelijk vanaf communicatie op het hoogste niveau
· �De gegevens zijn toegankelijk via een pc (insteltool)
· �Instelfunctie voor apparaatparameters, automatisch opslaan/schrijven.

IO-Link-unit
EX245-LA1-LB1-serie

Detectie van kortsluiting, detectie van een niet-
aangesloten/verkeerd aangesloten apparaat, aantal 
ventielbewegingen overschreden, melding van 
verkeerde configuratie van de poort, voorwaarden 
voor diagnostische gebeurtenis (poort, apparaat).

Geselecteerde onderdeelnummers

Onderdeelnummer Specificatie IO-Link-module

EX245-LA1 Klasse A (4 poorten)

EX245-LB1 Klasse B (4 poorten)

Tot 8 units in elke combinatie

[Aansluitbare SI-eenheid]

IO-unit

Digitaal IO-Link
SI-unit



12 Afmetingen en andere gegevens vindt u in de  
catalogus van elke serie op www.smc.nl.

· �Verzendt en ontvangt AAN/UIT-signalen + unitgegevens/-status
· �Ondersteunt cycli van gegevensupdates van 1 ms of minder (COM3)
· �IO-Link base en SI-unit kunnen via één kabel worden aangesloten 

(poortklasse B).

SI-unit compatibel met IO-Link
EX260-SIL1-serie

a Communicatieprotocol

IL IO-Link

b Uitgangsspecificaties

1 32 uitgangen, PNP  
(gemeenschappelijke min/bron)

1ILEX260-S 
a b

Hoe te bestellen

Detectie van kortsluiting, detectie van niet-
aangesloten/verkeerd aangesloten apparaat, aantal 
ventielbewegingen overschreden, melding van 
verkeerde configuratie van de poort, voorwaarden 
voor diagnostische gebeurtenis (poort, apparaat).

· �Protocollen: PROFINET
· �Toepasbare ventielseries: JSY, SY, VQC
· �Maximaal 8 ingang/uitgang/IO-Link base-units
· �Maximaal 128 ingangen/64 uitgangen
· �IP65-behuizing.

SI-unit compatibel met IO-Link
EX245-SPN1A/SPN2A/SPN3A

Geselecteerde onderdeelnummers

Onderdeelnummer Communicatieprotocol Communicatieaansluiting Stroomaansluiting

EX245-SPN1A

PROFINET

‘Push pull’ aansluiting 
(SCRJ): 2 stuks

‘Push pull’ aansluiting: 24 V): 
2 stuks

EX245-SPN2A ‘Push pull’ aansluiting 
(RJ45): 2 stuks

‘Push pull’ aansluiting (24 V): 
2 stuks

EX245-SPN3A
M12-aansluiting 

(4 pins, schroefkop, 
met D-code): 2 stuks

7/8" aansluiting (5 pins, plug): 
1 stuks  

7/8" aansluiting 
(5 pins, schroefkop): 1 stuks

Interne storing, ongebruikelijke interne 
temperatuur, detectie van kortsluiting (bedrading 
ventieluitgang), detectie van open circuit 
(bedrading ventieluitgang), storing externe 
voeding (stroomtoevoer ventiel), aantal 
ventielbewegingen overschreden.
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· �Behuizing IP69K

�· �Externe onderdelen: FDA-conforme materialen
· �Tot 1.600 l/min in ontwerp met één unit en basisplaat
· �Geringe accumulatie van vloeistoffen en eenvoudig te reinigen.

Clean design ventiel voor basisplaat
JSY5000-H-serie

Geselecteerde onderdeelnummers

Onderdeelnummer Producttype Type aandrijving

JJ5SY5-H11SKAN-m-02F Basisplaat zonder ventielen —

JSY5103-5NZ-H

Ventiel

2 posities (enkel)

JSY5203-5NZ-H 2 posities (dubbel)

JSY5303-5NZ-H 3 posities (gesloten middenstand)

JSY5403-5NZ-H 3 posities (uitlaat open middenstand)

JSY5503-5NZ-H 3 posities (druk middenstand)

IO-Link-producten
IO-Link-oplossingen

· �Toepasbaar medium: lucht
· �Lineariteit: ±1% F.S. of minder
· �Hysterese: 0,5% F.S. of minder
· �Reproduceerbaarheid: ±0,5% F.S. of minder

Elektropneumatisch reduceerventiel
ITV-IL-serie

Geselecteerde onderdeelnummers

Onderdeelnummer Maximaal debiet Drukbereik Poortgrootte

ITV1010-ILF1N

200 l/min

0,1 MPa

G1/8ITV1030-ILF1N 0,5 MPa

ITV1050-ILF1N 0,9 MPa

ITV2010-ILF2N

1.500 l/min

0,1 MPa

G1/4ITV2030-ILF2N 0,5 MPa

ITV2050-ILF2N 0,9 MPa

ITV3010-ILF4N

4.000 l/min

0,1 MPa

G1/2ITV3030-ILF4N 0,5 MPa

ITV3050-ILF4N 0,9 MPa

Interne storing, buiten het nominale bereik, 
ingestelde druk bereikt (procesgegevens).
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catalogus van elke serie op www.smc.nl.

· �Meerdere compatibele actuatoren: alle 24 VDC stappenmotorassen
· �Twee typen besturingscommando’s: gedefinieerde werking op basis 

van stappennummers of numerieke data
· �Stroomverbruik: 100 mA of minder
· �Toepasbare elektrische actuatoren:

- Absolute encoder �LEF, LEY/LEYG, LER, LEHF, LEKF, LES/LESH, 

LESYH

- Stapsgewijze encoder: �LEF, LEL, LEM, LEY/LEYG, LES/LESH, LEPY/

LEPS, LER, LEH.

Stappenmotorcontroller
JXCL1/JXCLF-serie

Toepasbare elektrische actuatoren, storing externe 
voeding (besturingsvoeding), alarm gerelateerd 
aan de motorbesturing, diagnostische bit 
(procesgegevens).

Geselecteerde onderdeelnummers

Onderdeelnummer Communicatieprotocol Montage

JXCL17
IO-Link

Schroefmontage

JXCL18 DIN-rail

JXCLF7
IO-Link met STO subfunctie

Schroefmontage

JXCLF8 DIN-rail

· �Bar type (AC-type en dubbel AC-type beschikbaar) en nozzle 

type beschikbaar
· �Potentiaalamplitude: 25 V of minder
· �Snelle neutralisatie van statische elektriciteit: 0,1 s.
· �Eén controller kan maximaal 4 ionizers aansturen
· �Monitor en bedien bars/nozzles die op een ontoegankelijke locatie 

zijn geïnstalleerd
· �Diverse alarmen en functies.

Bar type/nozzle type ionizer
IZT40/41/42/43-serie

Ionengeneratie AAN/UIT-signaal offset-
spanningsdatum, autobalans AAN/UIT-
signaal, apparaatinformatie (fabrikant, 
productonderdeelnummer, etc.), normale 
of ongebruikelijke status van het apparaat.

Geselecteerde onderdeelnummers

Onderdeelnummer Type One-touch-koppeling
Emitter cartridgetype/materiaal 

emitter

IZT4m-MD36HL-JN

Bar type ionizer

Ø 6 recht
Zeer snelle deïonisatie-

cartridge/wolfraam
IZT4m-MD38HL-JN Ø 8 recht

IZT4m-MD3AHL-JN  Ø 10 recht

IZT43-D36HL-JN

Nozzle type ionizer

Ø 6 recht Zeer snelle statische 
neutralisatiecartridgeIZT43-D36LL-JN Ø 6 bocht

IZT43-L36HL-JN Ø 6 recht Energiebesparende statische 
neutralisatiecartridgeIZT43-L36LL-JN Ø 6 bocht

m: �voor ionizermodel: 1 voor model AC-type, 2 voor dubbel AC-type
M: �Voor symbool lengte bar (lengte bar type): 16 (160 mm), 22 (220 mm), 34 (340 mm), 40 (400 mm), 

46 (460 mm), 58 (580 mm), 64 (640 mm), 82 (820 mm), 112 (1.120 mm), 130 (1.300 mm), 160 (1.600 mm),  
190 (1.900 mm), 232 (2.320 mm) en 250 (2.500 mm)
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Flowsensoren

· �Toepasbaar medium: water
· �3 parameters zichtbaar op het scherm
· �Flowbereik: van 0,5 tot 250 l/min
· �Uitgang: IO-Link- en schakelaaruitgang (NPN/PNP)
· �Reproduceerbaarheid: 2,0% F.S.
· �IP65-behuizing.

Digitale flowschakelaar voor water
PF3W7-L-serie

Geselecteerde onderdeelnummers

Onderdeelnummer
Nominaal  

debietbereik [l/min]
Toepasbaar medium Fitwerk Uitgang

PF3W704-F03-LN-MZ 0,5 tot 4

Water en waterige 
ethyleenglycoloplossing

G3/8

IO-Link: 
Schakeluitgang (N/P)

PF3W720-F04-LN-MZ 2 tot 16 G1/2

PF3W740-F06-LN-MZ 5 tot 40 G3/4

PF3W711-F10-LN-MZ 10 tot 100 G1

PF3W721-F12-LN-M 50 tot 250 G1 1/4

Interne storing, ongebruikelijke interne temperatuur, 
buiten het nominale bereik, diagnostische bit 
(procesgegevens).

· �Toepasbaar medium: water
· �Flowbereik: van 0,5 tot 40 l/min
· �Geïntegreerde basis/rechte en externe toevoer-/retourtypen beschikbaar
· �Uitgang: IO-Link- en uitgang schakelaar (NPN/PNP)
· �Maximaal 10 stations
· �Reproduceerbaarheid: 2,0% F.S.

Basisplaat met digitale 
flowschakelaar voor water
PF3WB/C/S/R-serie

Geselecteerde onderdeelnummers

Onderdeelnummer Type
Nominaal debi-
etbereik [l/min]

Fitwerk Uitgang

PF3WBmF-704-03-LT-M

Basis

0,5 tot 4 G1/8

IO-Link met 
temperatuursensor

PF3WBmF-720-04-LT-M 2 tot 16 G1/2

PF3WBmF-740-06-LT-M 5 tot 40 G3/4

PF3WCmDF-704-03-LT-M

Recht

0,5 tot 4 G1/8

PF3WCmDF-720-04-LT-M 2 tot 16 G1/2

PF3WCmDF-740-06-LT-M 5 tot 40 G3/4

PF3WRmBF-704-03-L-M

Externe retour

0,5 tot 4 G1/8

IO-LinkPF3WRmBF-720-04-L-M 2 tot 16 G1/2

PF3WRmBF-740-06-L-M 5 tot 40 G3/4

Interne storing, ongebruikelijke interne temperatuur, 
buiten het nominale bereik, diagnostische bit 
(procesgegevens).

m: Aantal stations, van 1 tot 10

IO-Link-producten
IO-Link-oplossingen



16 Afmetingen en andere gegevens vindt u in de  
catalogus van elke serie op www.smc.nl.

· �Toepasbaar medium: droge lucht, stikstof, kooldioxide en argon
· �Flowbereik: van 0,01 tot 100 l/min
· �Uitgang: IO-Link, PNP/NPN of analoog (spanning/stroom)
· �Reproduceerbaarheid: ±1,0% F.S.
· �Verbruik: 35 mA of minder.
· �Optie voor debietregeling ventiel.

Digitale flowschakelaar, 
2-kleuren display
PF2M7-L-serie

Geselecteerde onderdeelnummers

Onderdeelnummer
Normaal debietbereik  

[l/min]
Fitwerk Uitgang

PF2M701-C6-L 0,01 tot 1

Ø 6 one-touch-koppeling IO-Link/NPN/PNP

PF2M702-C6-L 0,02 tot 2

PF2M705-C6-L 0,05 tot 5

PF2M710-C6-L 0,1 tot 10

PF2M725-C6-L 0,3 tot 25

PF2M750-C6-L 0,5 tot 50

PF2M711-C8-L 1 tot 100 Ø 8 one-touch-koppeling IO-Link

Fout door piekspanning, buiten het nominale 
debietbereik, geaccumuleerde debietfout, 
interne productstoring.

· �Toepasbaar medium: lucht en stikstof
· �3-kleuren display met 2 of 4 schermen
· �Flowbereik: van 10 tot 12.000 l/min
· �Uitgang: IO-Link, NPN/PNP en analoge/externe ingang
· �Versie met ingebouwde temperatuur- en druksensor beschikbaar
· �Reproduceerbaarheid: ±1 F.S.
· �Kan worden aangesloten op een luchtverzorgingsset
· �IP65-behuizing.

Digitale flowschakelaar voor 
een groot debiet
PF3AmH-L-serie

Geselecteerde onderdeelnummers

Onderdeelnummer
Nominaal 

debietbereik [l/min]
Fitwerk

Toepasbare 
luchtverzorgingsset

Uitgang
Geïntegreerde druk- en 

temperatuursensor

PF3A701H-L3 10 tot 1.000
—

AC30-D/AW30-D

IO-Link: Schakeluitgang (N/P)/
analoge spanningsuitgang 

Externe ingang

Nee

PF3A702H-L3 20 tot 2.000 AC40-D/AW40-D

PF3A703H-F10-L3 30 tot 3.000 G1

—PF3A706H-F14-L3 60 tot 6.000 G1, 1/2

PF3A712H-F20-L3 120 tot 12.000 G2

PF3A701H-L4 10 tot 1.000
—

AC30-D/AW30-D

IO-Link: Schakeluitgang (N/P)/
analoge stroomuitgang

Externe ingang

PF3A702H-L4 20 tot 2.000 AC40-D/AW40-D

PF3A703H-F10-L4 30 tot 3.000 G1

—PF3A706H-F14-L4 60 tot 6.000 G1, 1/2

PF3A712H-F20-L4 120 tot 12.000 G2

PF3A801H-L2 10 tot 1.000
—

AC30-D/AW30-D IO-Link/schakeluitgang en 
schakeluitgang (N/P)

Ja
PF3A802H-L2 20 tot 2.000 AC40-D/AW40-D

Interne storing, ongebruikelijke interne temperatuur, 
buiten het nominale bereik, overdebietfout/
geaccumuleerde debietfout/fout door piekspanning, 
diagnostische bit (procesgegevens).
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· �Toepasbaar medium: droge lucht en stikstof
· �Debietbereik: 5 tot 2.000 l/min
· �Uitgang: PNP/NPN, analoog (spanning/stroom) en/of IO-Link
· �Reproduceerbaarheid: ±0,1 % F.S. ±1 digit
· �M8 standaard aansluiting
· �IP65-behuizing.

Digitale flowschakelaar, 3-kleuren/ 
3-schermen display
PF2MC7-L-serie

Geselecteerde onderdeelnummers

Onderdeelnummer
Normaal debietbereik  

[l/min]
Fitwerk Uitgang

PF2MC7501-F04-L2

5 tot 500

G1/2

IO-Link, schakeluitgang (N/P) en externe ingang

PF2MC7501-F04-L3 IO-Link, schakeluitgang (N/P) en analoge spanning

PF2MC7501-F04-L4 IO-Link, schakeluitgang (N/P) en analoge stroom

PF2MC7102-F04-L2

10 tot 1.000

IO-Link, schakeluitgang (N/P) en externe ingang

PF2MC7102-F04-L3 IO-Link, schakeluitgang (N/P) en analoge spanning

PF2MC7102-F04-L4 IO-Link, schakeluitgang (N/P) en analoge stroom

PF2MC7202-F06-L2

20 tot 2.000 G3/4

IO-Link, schakeluitgang (N/P) en externe ingang

PF2MC7202-F06-L3 IO-Link, schakeluitgang (N/P) en analoge spanning

PF2MC7202-F06-L4 IO-Link, schakeluitgang (N/P) en analoge stroom

IO-Link-producten
IO-Link-oplossingen

Interne fout, buiten het nominale bereik, 
overdebietfout/geaccumuleerde debietfout, 
diagnostische bit (procesgegevens).

· �Toepasbaar medium: lucht en algemene vloeistoffen
· �3 parameters zichtbaar op het scherm
· �Drukbereik: van -101 kPa tot 2 MPa
· �Uitgang: IO-Link, NPN/PNP
· �Reproduceerbaarheid: ±0,2 % F.S. ±1 digit
· �IP65-behuizing.

Zeer nauwkeurige digitale druk- en 
vacuümschakelaar voor lucht  
en algemene vloeistoffen
ZSE20m(F)-L/ISE20m-L-serie

Druk- en vacuümsensoren

Interne storing, ongebruikelijke interne temperatuur, 
buiten het nominale bereik, diagnostische 
bit (procesgegevens).

Geselecteerde onderdeelnummers

Onderdeelnummer Nominaal drukbereik Toepasbaar medium Fitwerk Uitgang

ISE20B-L-M5 0 tot 1 MPa
Lucht, niet-corrosief gas, 

niet-ontvlambaar gas

M5 (vrou-
welijke 

schroef-
draad) IO-Link/schakelaar: 

1 uitgang
(schakelaaruitgang: 
schakeltype NPN 

of PNP)

ZSE20B-L-M5 0 tot -100 kPa

ZSE20BF-L-M5 -100 tot 100 kPa

ISE20C-L-F02 -0,100 tot 1 MPa

Vloeistoffen en gassen 
die roestvast staal 630 
en 304 niet aantasten

G1/4
ZSE20C-L-F02 -0,101 tot 0 kPa

ZSE20CF-L-F02 -100 tot 100 kPa

ISE20CH-L-F02 -0,100 tot 2 MPa
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· �Nominaal afstandsbereik: 0,01 tot 0,30 mm.
· �Uitgang: IO-Link, NPN/PNP
· �Reproduceerbaarheid: 5 μm of minder (ISA3-FL)
· �Toevoerpoort aan beide zijden beschikbaar
· �IP67-behuizing.

Digitale ‘gap checker’
ISA3-L-serie

Interne storing, ongebruikelijke interne temperatuur, 
buiten het nominale bereik, kortsluitingsdetectie, 
interne productstoring, diagnostische bit 
(procesgegevens).

Geselecteerde onderdeelnummers

Onderdeelnummer Type
Nominaal 

afstandsbereik 
[mm]

Poortgrootte
Bereik 

bedrijfsdruk 
[kPa]

Uitgangsspecificaties Spanning

ISA3-FFL-1
1 station met 
rechte kabel

Zonder regelunit

0,01 tot 0,03

G1/8 100 tot 200

IO-Link: Schakelaaruitgang 
1 + schakelaaruitgang 2

(schakelaaruitgang: 
schakeltype NPN of PNP)

24 VDC 
(indien gebruikt als 

schakelaaruitgangsapparaat)
18 tot 30 VDC

(indien gebruikt als IO-Link-
apparaat)

ISA3-GFL-1 0,02 tot 0,15

ISA3-HFL-1 0,05 tot 0,30

· �Toepasbaar medium: lucht en algemene vloeistoffen
· �3 parameters zichtbaar op het scherm
· �Drukbereik: van 0 tot 50 MPa
· �Uitgang: IO-Link, NPN/PNP
· �Reproduceerbaarheid: ±0,5 % F.S. of minder
· �Metalen behuizing, solide draaibare behuizing
· �IP67-behuizing.

Zeer nauwkeurige digitale 
drukschakelaar voor lucht 
en algemene vloeistoffen
ISE7m/ISE7mG/ISE79S-serie

Interne storing, ongebruikelijke interne temperatuur, 
buiten het nominale bereik, kortsluitingsdetectie, 
diagnostische bit (procesgegevens).

Geselecteerde onderdeelnummers

Onderdeelnummer Nominaal drukbereik Toepasbaar medium Fitwerk Uitgang

ISE70-F02-L2 0 tot 1 MPa Lucht, niet-corrosief gas, 
niet-ontvlambaar gas

G1/4

IO-Link: 
Schakelaaruitgang 1 + 
schakelaaruitgang 2 
(schakelaaruitgang: 
schakeltype NPN of 

PNP)

ISE71-F02-L2 0 tot 1,6 MPa

ISE70G-F02-L2 0 tot 1 MPa

Vloeistof of gas dat 
de materialen van 
onderdelen die in 

contact komen met 
media niet aantast

ISE75G-F02-L2 0 tot 2 MPa

ISE76G-F02-L2 0 tot 5 MPa

ISE77G-F02-L2 0 tot 10 MPa

ISE78G-F02-L2 0 tot 16 MPa

ISE79S-F02-L2 0 tot 50 MPa

Nieuw 
product
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IO-Link-producten
IO-Link-oplossingen

· �2-tier 3-kleuren display met 3 schermen
· �4-kanaals monitor, aansluiting voor maximaal 4 sensoren
· �Uitgang: IO-Link, NPN/PNP
· �IO-Link-hubfunctie beschikbaar
· �Eenvoudige instelling in 3 stappen.

· �Toepasbare cilinders: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96, C55 serie
· �Meetbereik: 25, 50, 100, 200 mm
· �Uitgang: IO-Link, NPN/PNP en analoog (0 tot 10 V of 4 tot 20 mA) 

· �Reproduceerbaarheid: 0,1 mm
· �Touchpad: Instellen door eenvoudig de touchpad aan te raken
· �Verbruik: 48 mA of minder
· �IP67-behuizing.

Multi-channel digitale 
sensormonitor
PSE200A-serie

Actuatorpositiesensor
D-MPm-serie

Geselecteerde onderdeelnummers

Onderdeelnummer Ingang/uitgang Specificatie van de unit

PSE202A IO-Link + NPN 4 uitgangen of NPN 5 uitgangen
Met selectiefunctie voor de unit

PSE203A IO-Link + PNP 4 uitgangen of PNP 5 uitgangen

PSE202A-M IO-Link + NPN 4 uitgangen of NPN 5 uitgangen
Alleen SI-units

PSE203A-M IO-Link + PNP 4 uitgangen of PNP 5 uitgangen

Geselecteerde onderdeelnummers

Onderdeelnummer Meetbereik Aansluitdraad

D-MP025A

25 mm

Afzonderlijke lijn, 2,0 m

D-MP025B M8, 4 pins, 0,3 m

D-MP025C M12, 4 pins, 0,3 m

D-MP050A

50 mm

Afzonderlijke lijn, 2,0 m

D-MP050B M8, 4 pins, 0,3 m

D-MP050C M12, 4 pins, 0,3 m

D-MP100A

100 mm

Afzonderlijke lijn, 2,0 m

D-MP100B M8, 4 pins, 0,3 m

D-MP100C M12, 4 pins, 0,3 m

D-MP200A

200 mm

Afzonderlijke lijn, 2,0 m

D-MP200B M8, 4 pins, 0,3 m

D-MP200C M12, 4 pins, 0,3 m

Naderingsschakelaar

Interne storing, ongebruikelijke interne temperatuur, 
verminderde magnetische veldsterkte.

Interne storing, buiten het nominale bereik, fout door 
piekspanning, diagnostische bit (procesgegevens).
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Gemeenschappelijke specificaties

EX600-WLXB1/WLYB1 EX600-LAB1/LBB1 EX245-LA1/LB1

EX600-SEN3-X80-serie 
(EtherNet/IP™)

EX600-SPN3/SPN4-
serie (PROFINET)

EX245-SPN1A/SPN2A/
SPN3A

IO-Link-versie V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1

Lengte van 
procesgegevens — — — — —

Overdrachtssnelheid
COM1 (4,8 kbps)
COM2 (38,4 kbps)
COM3 (230,4 kbps)

COM1 (4,8 kbps)
COM2 (38,4 kbps)

COM3 (230,4 kbps)

COM1 (4,8 kbps)
COM2 (38,4 kbps)

COM3 (230,4 kbps)
10/100 Mbps 100 Mbps full duplex

Minimale cyclustijd — — —

IO-Link-poorttype 4 poorten Klasse A/klasse B Klasse A/klasse B Klasse A/klasse B Klasse A/klasse B

EX260-SIL1 JSY5000-H ITV-IL IZT40/41/42/43 JXCL1/JXCLF

IO-Link-versie V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1

Lengte van 
procesgegevens 4-byte uitvoer —

4-byte invoer/ 
2-byte uitvoer

Invoergegevens: 
13 bytes, 

uitvoergegevens: 9 bytes

Invoergegevens:  
13 bytes, 

uitvoergegevens: 22 bytes

Overdrachtssnelheid COM3 (230,4 kbps)
COM2 (38,4 kbps)
COM3 (230,4 kbps)

COM3 (230,4 kbps) COM2 (38,4 kbps) COM3 (230,4 kbps)

Minimale cyclustijd 0,8 ms — 1,5 ms 8,0 ms —

IO-Link-poorttype Klasse A/klasse B Klasse B Klasse A — Klasse A

PF2MC7-L
ZSE20m(F)-L/

ISE20m-L
ISE7m/ISE7mG/

ISE79S
ISA3-L PSE200A D-MPm

IO-Link-versie V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1

Lengte van 
procesgegevens

Invoergegevens: 
4 bytes, 

uitvoergegevens: 
0 bytes

Invoergegevens: 
2 bytes, 

uitvoergegevens: 
0 bytes

2-byte invoer 8-byte invoer 10-byte invoer 2-byte invoer

Overdrachtssnelheid COM2 (38,4 kbps) COM2 (38,4 kbps) COM2 (38,4 kbps) COM2 (38,4 kbps) COM2 (38,4 kbps) COM3 (230,4 kbps)

Minimale cyclustijd 3,4 ms 2,3 ms 2,3 ms 4,2 ms 4,8 ms 1,0 ms

IO-Link-poorttype Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A

PF3WB/C/S/R PF3W7-L PF3AmH-L PF2M7-L PF2MC7-L

IO-Link-versie V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1

Lengte van 
procesgegevens 6-byte invoer 6-byte invoer

4-byte invoer 
(invoergegevens: 12 

bytes, uitvoergegevens: 
0 bytes voor PF3A8H)

4-byte invoer 4-byte invoer

Overdrachtssnelheid COM2 (38,4 kbps) COM2 (38,4 kbps) COM2 (38,4 kbps) COM2 (38,4 kbps) COM2 (38,4 kbps)

Minimale cyclustijd 3,5 ms 3,5 ms
3,4 ms (5,8 ms 
voor PF3A8H)

3,4 ms 3,4 ms

IO-Link-poorttype Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A
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