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Рым-болт М20
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Фитинг угловой 1/2"
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  1. Базовый цилиндр: CS1FN250-369
Исключения: дополнительные комплектующие: 
вилка с пальцем, проставка с втулками, фланец, 
болты сгайками и шайбами, переходники с рым-
болтами, переходники с фитингами, пластина, 
клемная коробка. Покрытие Текнопласт HS150, на 
дополнительные комплектующие покрытие не 
нанесено.
 *-размеры отличаются от стандартных.
  2. Из-за малого сечения наконечника, где паз 
под штифт, наконечник имеет низкую прочность, 
во избежание поломки, рекомендуется исключить 
ударную  нагрузку на наконечник. 
  3. Если иное не обозначено отдельным 
контрактом или соглашением в рамках
закупочной спецификации, следуйте требованиям 
безопасности, обозначенным в каталоге 
продукции. Пожалуйста, свяжитесь с местным 
офисом продаж SMC для получения подробной 
информации.

Исполнение Двустороннего действия
Диаметр поршня 250 (мм)
Рабочий ход 369 (мм)
Допуск хода 0...+1,4 (мм)
Скорость поршня 50-500 (мм/с)
Рабочая среда Воздух кл. 4 ГОСТ 17433-80 (не ниже)
Маслораспыление Не требуется
Испытательное давление 1,05 (МПа)
Максимальное рабочее 
давление 0,7 (МПа)

Минимальное рабочее 
давление 0,05 (МПа)

Диапазон рабочих 
температур

От 0 до 70 С
(не допускать замерзания)

Демпфирование Воздушно-регулируемое
Магнит поршня Нет

CS1F250-339-COY0146Y

CS1BN250-369-COZ0178Z

Урубкова
Симонов
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KQG2L10-04S + KQ2P-10
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