
En produkt ur SMC:s träindustri-program

Virkestorkcylinder
Cylinder, kolv Ø 100 mm 
Slaglängd välj mellan 650–1400 mm
Tätningar FKM (Viton) & fett utvecklat för höga temperaturer
Högtemperatursutförande max. +150° C 
Kolvstång, dragstänger och muttrar i rostfritt stål (SUS304)

Unik kolvtätning med optimerad kontaktyta mot cylinderväggen som 
skapar mindre friktion än traditionell läpptätning.

C96SB100-1400C-XB6C65
C96SB100-1000C-XB6C65
C96SB100-750C-XB6C65
C96SB100-700C-XB6C65
C96SB100-650C-XB6C65

Som ovan med 170 mm förlängd kolvstång:
C96SB100-1000C-DKAB01064

Kontakta oss
SMC wood specialist
Jerker Åstrand
jeas@smc.nu
070-860 20 84



CAT.SE.woodind2022.001

SMC Automation AB
Ekhagsvägen 29-31
141 71  HUDDINGE
08-603 12 00
smc@smc.nu

Lokalkontor: Stockholm, Borlänge, Göteborg, Växjö, Lund

Austria  +43 (0)2262622800 www.smc.at  office@smc.at
Belgium  +32 (0)33551464  www.smcpneumatics.be  info@smcpneumatics.be
Bulgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg  office@smc.bg 
Croatia  +385 (0)13707288  www.smc.hr  office@smc.hr
Czech Republic  +420 541424611  www.smc.cz  office@smc.cz 
Denmark  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonia  +372 6510370  www.smcee.ee info@smcee.ee
Finland  +358 207513513  www.smc.fi  smcfi@smc.fi
France  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  info@smc-france.fr
Germany  +49 (0)61034020  www.smc.de  info@smc.de
Greece  +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Hungary +36 23513000  www.smc.hu  office@smc.hu
Ireland  +353 (0)14039000  www.smcpneumatics.ie  sales@smcpneumatics.ie
Italy  +39 0292711  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Latvia  +371 67817700  www.smclv.lv  info@smclv.lv

Lituania +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt
Netherlands  +31 (0)205318888  www.smcpneumatics.nl  info@smcpneumatics.nl
Norway  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Poland  +48 222119600  www.smc.pl  office@smc.pl
Portugal  +351 226166570  www.smc.eu  postpt@smc.smces.es
Romania  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Russia  +7 8127185445  www.smc-pneumatik.ru  info@smc-pneumatik.ru
Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk  office@smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  office@smc.si
Spain  +34 902184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Sweden  +46 (0)86031200  www.smc.nu  smc@smc.nu
Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch
Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr 
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smcpneumatics.co.uk  sales@smcpneumatics.co.uk


