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Membranlı Hava 
Kurutucu 

Emniyet Talimatları 
Bu güvenlik talimatları, tehlikeli durumları ve/veya ekipman hasarını önlemeyi amaçlamaktadır. 

Bu Talimatlar potasniyel risk seviyesini  "Dikkat," "Uyarı" veya "Tehlike." Olarak belirtir. 
Hepsi güvenlik için öenmli notlardır ve Uluslararası standartlara(ISO/IEC)⃰1 ek olarak takip edilmelidir. 
*1) ISO 4414: Pnömatik sıvı güç -- Sistem ile ilgili genel kurallar  
                                                                                    ISO 4413: Hidrolik sıvı güç -- Sistem ile ilgili genel kurallar 

IEC 60204-1: Emniyet ile ilgili makine -- Elektriksel teçhizat ile ilgili makineler .(Parça 1: Genel 
Gereksinimler) 
 ISO 10218-1992: Endüstriyel robotları manipüle etmek –Güvenlik vesaire. 

 
 

Uyarı 

1. Ürünün uyumluluğu tasarımı yapan ve özelliklerine karar veren kişinin sorumluluğundadır 
Burada belirtilen ürün, çeşitli çalışma koşullarında kullanıldığından, belirli ekipmana, ekipmanı tasarlayan 
veya gerekli analiz ve test sonuçlarına göre özelliklerine karar veren kişi tarafından karar verilmelidir.  
Ekipmanın performansı ve güvenlik güvencesi cihazı kullanan kişinin sorumluluğundadır. 
Bu kişi ayrıca yapılandırılırken herhangi bir arıza oalsılığının dikkate alınması amacıyla ürünün tüm 
özelliklerini güncel en son kataloğuna bakarak güncellemelidir. 

2. Sadece uygun eğitimi almış personel makine ve techizatı çalıştırmalıdır. 
Burada Belirtilen ürün yanlış kullanıldığında güvensiz hale gelebilirç 
Bizim ürünleri içeren makine veya ekipmanların montajı,çalıştırılması ve bakımı uygun şekilde  
eğitilmiş ve deneyimli bir personel tarafından yapılmalıdır. 

3. Güvenlik sağlanana kadar makine yada ekipmana bakım yapmayın hareket ettirmeyin. 
1. Makine/ekipmanın muayenesi ve bakımı, yalnızca aşağıdaki önlemler alındıktan sonra yapılmalıdır: 
Sürülen nesnelerin düşmesini ve kaçak/sızıntı önlenmelidir 

2. Ürün hareket ettirileceği zaman aşağıdaki güvenlik önlemlerini teyit edin. 
İlgili ürünün gücünü kesin önlemleri dikkatlice okuyun ve anlayın. 
3. Makine/ekipman yeniden başlatılmadan çnce beklenmedik çalışma ve arızaları önlemek için önlemleri alın. 

4. Önceden SMC ile iletişime geçin ve ürün aşağıdaki koşullardan birinde hasar görmüşse 
güvenlik önlemlerini  özellikle dikkate alın. 
1. Belirtilen spesifikasyonların dışındaki koşullar ve ortamlar veya açık havada veya maruz kalan bir yerde 
kullanım ya da doğrudan Güneş ışığı  

2. Atom enerjisi, demiryolları, hava seyrüseferi, uzay, nakliye, araçlar, askeriye, tıbbi tedavi, yakma ve 
dinlenme veya gıda ve içecekler, acil durdurma devreleri, pres uygulamalarında debriyaj fren devreleri 
,güvenlik ekipmanları ya da diğer ürün kataloğunda açıklanan standart özellikler için uygun olmayan 
uygulamalar. 

3. Özel güvenlik gerektiren insanlar, mallar veya hayvanlar üzerinde olumsuz etkileri olabilecek bir uygulama 
analiz. 

4. Kullanarak olası arıza için çift kilitleme sağlanmasını gerektiren bir kilitleme devresinde kullanın. mekanik 
koruyucu işlev, ve periyodik kontroller ile teyit etmek uygun operasyon. 

Dikkat  

Uyarı 

Tehlike 

Dikkat kaçınılmadığı takdirde ciddi sonuçlara yol açabilecek , düşük risk düzeyine 
sahip bir tehlikeyi belirtir. Küçük veya orta dereceli yaralanma. 

Uyarı önlenmediği takdirde orta düzeyde riske sahip bir tehlikeyi belirtir.ölüm veya 

yaralanma 

Tehlike kaçınımadığı takdirde yüksek düzeyde riske sahip bir tehlikeyi 
belirtir.ölüm veya ciddi yaralanma 
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Ürün üretim endüstrisinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.Burada açıklanan ürün temel olarak 
imalat endüstrilerinde barışçıl kullanım için sağlanmıştır. Ürünü diğer endüstrilerde kullanmayı 
düşünüyorsanız, önceden SMC'ye danışın ve gerekirse spesifikasyonları veya bir sözleşmeyi değiştirin. 
Net olmayan bir şey varsa, en yakın satış şubenizle iletişime geçin. 

1.  

 
 

Caution 

1. SMC ürünleri, yasal metroloji araçları olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. 
SMC'nin ürettiği veya sattığı ölçüm cihazları, her ülkenin metroloji (ölçüm) yasalarıyla ilgili tip 
onay testlerinden geçirilmemiştir. Bu nedenle SMC ürünleri, her ülkenin metroloji (Ölçüm) 
yasalarının öngördüğü iş veya sertifikalandırma için kullanılamaz. 
 
. 

Caution 

 
 

 

Membranlı Hava 
Kurutucu 

Emniyet Talimatlar 
 

 

 

Sınırlı garanti ve Sorumluluk Reddi/Uygunluk Gereksinimler 
Kullanılan ürün aşağıdaki “Sınırlı Garanti ve Sorumluluk Reddi” ve “Uygunluk” hükümlerine tabidir. 
Gereksinimler". Ürünü kullanmadan önce bunları okuyun ve kabul edin. 

 

 

Sınırlı garanti ve Feragatname 

 
 

Uyumluluk Gereksinimleri 

 
 

1. Kitle imha silahları (KİS) veya başka herhangi bir silahın üretimi için üretim ekipmanıyla 
birlikte SMC ürünlerinin kullanılması kesinlikle yasaktır. 
2. SMC ürünlerinin veya teknolojisinin bir ülkeden diğerine ihracatı, işleme dahil olan ülkelerin 
ilgili güvenlik yasalarına ve düzenlemelerine tabidir. Bir SMC ürününü başka bir ülkeye 
göndermeden önce, bu ihracatı yöneten tüm yerel kuralların bilindiğinden ve bunlara 
uyulduğundan emin olun. 
 

 

1. Ürünün garanti süresi hizmette 1 yıl veya ürün teslim alındıktan sonra 1,5 yıldır. 
hangisi önce gelirse teslim edilir.2⃰  Ayrıca, ürün belirli bir dayanıklılığa sahip olabilir; 
mesafe veya yedek parçalar. Lütfen size en yakın satış şubesine danışınız. 
2. Garanti süresi içinde bildirilen herhangi bir arıza veya hasar için, ki bu açıkça bizim 
sorumluluk, yedek ürün veya gerekli parçalar sağlanacaktır. Bu sınırlı 
garanti yalnızca ürünümüz için bağımsız olarak geçerlidir ve bundan kaynaklanan diğer hasarlar 
için geçerli değildir. 
3. SMC ürünlerini kullanmadan önce lütfen garanti şartlarını okuyun ve anlayın ve 
belirli ürünler için belirtilen katalogda belirtilen sorumluluk reddi beyanları. 
 2⃰ Vakum pedleri bu 1 yıllık garantinin dışındadır. 
Vakum pedi sarf malzemesi olduğundan teslim tarihinden itibaren 1 yıl garantilidir. 
Ayrıca garanti süresi içinde, bir ürünün vakum pedinin kullanılması nedeniyle aşınması 
veya kauçuk malzemenin bozulmasından kaynaklanan arızalar, sınırlı 
garanti. 
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Dikkat 
a. Modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak, çıkış 

havasının oksijen oranı aşağıdakilerin altına 
düşebilir the öngörülen standart. 

Standart çiğlenme noktası -40 o C (sembol L) tipini, 
standart çiy nokta -60 oC _ (sembol S) tip ve IDG30A, 
50A, 30HA, 50HA solunan havanın nemini almak için 
kullanmayınız. Kapalı bir odada yalnızca çıkış havası 
kullanmayınız. 

 

b. Tahliye portu konumunu dikate alan bir konum 
tasarlayınız. 

Tahliye havası nemli havadır.Nemli havanın korozyon 
yada arızaya sebep olmayacağı bir konum 
tasarlayınız. 

 

c. Çok temiz hava gerektiğinde 

(Hava yataklarına temiz hava sağlanması , yarı iletken üfleme 
parçalar vb.) Bu ekipmanın çıkış tarafında Bir mikro sis 
ayırıcı veya Super sis ayırıcı takın. Gres V tipinde 
kullanılan Regülatörün içine uygulanır. Yüksek saflıkta 
hava gerektiğinde, lütfen ya Süper Sis Ayırıcıyı çıkış 
tarafına monte edin ya da standart bir regülatör yerine   
birlikte verilen sipariş üzerine yapılmış bir ürün 
kullanın. Mikro Sis Ayırıcı (Seri AWD) 

 

ç. Nominal çiylenme noktasına ulaşma zamanı 

Belirtilen çiylenme noktası değerlerine ulaşmak biraz 
zaman alacaktır.Aşağıda yazan değerleri kılavuz olarak 
alınız çıkış tarafı belirtilen çiylenme noktasına ulaşınca 
çalışmaya başlayınız.  

standart çiğlenme noktası -20 o C, -15 o C : 
yaklaşık 10 dk.  
standart çiğlenme noktası -40 o C : yaklaşık 30 dk.* 
Standart çiy nokta -60 oC _ : yaklaşık 60 dk.* 

* Bu zaman aşağıda tanımlandığı gibi kısaltılabilir. 
1) Membranın çıkış tarafında bir valf sağlayın  hava 

kurutma makinesi. 
2) Besleme havasını çıkış valfi kapalıyken açın ve 

böylece kurutucunun tahliye portundan işlemi 
yapmasını sağlayın. 

3) 15 dk ve sonrasında valfi açın ve havanın hatta 
devam etmesine izin verin. 
 

   Dikkat 
a. Temizleme havası boşaltma portlarını tıkamayın. 

Eğer karşı basınç çok yüksek olur ya da tahliye havası 
akışı sağlanamazsa nem alma performansı azalır ya 
da nem alma imkansız hale gelir. 

 
b. Giriş tarafında uygun filtrelemeyi yapın. 

Giriş tarafında membranı tıkayacak yağ,su veya 
partikül varsa performans düşecektir.Girişinde AFM sis 
ayırıcı ya da AMH mikro sis ayırıcı kullanın.Sis 
ayırıcıların önüne yüksek miktarda toz,partikül gelme 
ihtimaline karşılık toz filtresi ya da ana hat filtresi 
takınız.M ya da V tiplerinde AFM,AFD ya da AMH sis 
ayırıcılarında ön filtreleme zaten mevcuttur. 

 
c. Giriş havası tarafından su damlacıklarını 

uzaklaştırın 

Havadaki su damlacıkları performansı düşürebilir ve 
arızaya neden olabilir. 

 
ç. Besleme havasında bulunan yüksek miktarda 

toz(katı yabancı madde) 

Çok miktarda toz olduğunda (katı yabancı madde), 
mikro sis ayırıcının girişine bir hava filtresi veya ana 
hat filtresi takın. 

 
d. Membranlı hava kurutucu çıkışında regülatör 

kullanın. 

Membranlı hava kurutucu girişinde regülatör kullanımı 
nem alma performansını düşürecektir. 

 
e. Basınç dalgalanmaları olmadığına emin olunuz. 

Girişte sık sık bir solenoid valf çalıştırmayın. yan. Giriş 
tarafında basınç dalgalanması olursa membranlı 
kurutucu zarar görebilir. 

 
f. Braket tertibatının kurulumu (Aksesuar). 

Lütfen müşterinin yanında 
bağlantıyı yapın. 

sıkma tork : 1.4 N・m 

Altıgen anahtar : nominal 4 

 

 

   Dikkat  . 
a. Tahliye havasını toplam akış gereksinimi içinde 

değerlendirin.Tablodan tahliye hava debisini bulun 
ve gerekli hava debisi+tahliye hava debisini 
hesaplayın.Besleme havası debisi en azından 
hesaplanan bu debide olmalıdır aksi takdirde 
istenen değer sağlanamaz. 

 
b. Tahliye havası için uygun boyutta boru 
kullanın.(Option:P) 

Borunun uzunluğu doğrusal olarak nem alma kapasitesini 
azaltır. 5m ya da altında bir tahliye borusu kullanın. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

Design 

2. Kurulum ve Çalıştırma: 

Seçim 

Montaj 

Çiylenme noktası 
göstergesi 

Gövde 
 

Kasa 
 

ÖN
  ARKA 

Tahliye 
havası 
çıkış 
portu 

Plug 
Lütfen 
hareket 
ettirmeyin 
 

Hava giriş 
portu  
*   Option R 
olması 
durumunda 
çıkış portu 
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     Çalışma Ortamı 

 
 
 

 
 

  

Uyarı 
a. Gövde ve kasanın kilitli olduğunu doğrulayınız. 

Sis ayırıc ve mikro sis ayırıcı kullanılmadan önce hava 
basıncının 0 olduğundan emin olunuz.Ayrıca basınçlı 
hava vermeden önce kasa ve gövdenin bağlantısının 
kilitli olduğunu doğrulayınız. 

 

b. Tutucu bağlantısını doğrulayınız. 

Basınçlı hava akışını başlatmadan önce, Membranlı 
hava kurutucu tutucusu sıkma yönünde, tamamen 
sıkıldığını hava gelmeyecek şekilde kapalı olduğunu 
doğrulayınız. 

 
c. Tahliye havasını egzoz edin. (Seçenek : P) 

Nem alma için temizleme havası boruları ve 
çiğ noktası denetleyicisi birleştirilebilir, ancak 
birleştirmeyin 
basınçlı hava hatları veya drenaj boruları ile birleştirin 
veya 
havayı diğer ekipmandan çıkan egzoz havasıyla 
temizleyin. 
Tahliye edilen hava egzoz portundan gelen karşı 
basınç, 
hasara veya düşük performansa neden olur. 

 

 
 

  Dikkat 
a. Aletlerin kullanımı 

Gövdenin üst kısmını tutun (alüminyum 
döküm bölüm) bir anahtarla veya ayarlanabilir açılı 
İngiliz anahtarı Kasa kısmından tutarken çevirmeyiniz. 
 

 

b. Ayırıcılar için tahliye boruları 

Öngörülen boyutta bir tüp kullanın ve uzunluğu koruyun 
(Sis Ayırıcılar veya Mikro Sis Ayırıcılar için tahliye 
borularını kurarken 5 metre veya daha kısa mesafede) 
Boru yükseltilmediğinden veya katlanmadığından emin 
olunuz. 
 

 

c. Kurulum öncesi boruları yıkayın. 

Boruları iyice yıkamak için bir hava üfleyici kullanın. 
kesme talaşlarını, kesme yağını veya birikintileri 
makineden çıkarın. 
bağlamadan önce boruları içeriden geçirin. girerlerse 
ürünlerin içinde, ürünlerin bozulmasına arıza, düşük 
performans veya elemanın hasarına neden olabilirler. 

 
 

ç. Borulama materyallari düşük çiylenme noktaları 
için uygun 
Naylon boru tesisatı ve reçine bağlantı parçaları kullanmayın 
(yalnızca floropolimer) membran havasının çıkış tarafı için 
düşük çiğlenme noktası (40 oC veya daha az) 
Naylon tüpün doğası gereği ortam havasından etkilenebilir. 
sonunda öngörülen düşük çiylenme noktasına ulaşamayabilir. 
Düşük çiy noktalı hava için paslanmaz çelik veya 
floropolimer boru kullanınız. 

 

Dikkat 
a. Besleme basınçlı hava kapasitesi 

Daha büyük besleme kapasitesine sahip bir hava kaynağı 
“gerekli çıkış hava akış hızından “kuru hava akışı 
 debisi + tahliye havası akış debisi” gereklidir.  
Katalogdaki tahliye hava debisi diyagramına bakınız. 

 

b. Ürün üzerinde olumsuz etkisi olan kimyasal    
maddelerden kaçınınız. 

Aşağıdaki tabloda belirtilen kimyasal 
maddeler,performansı düşürebilir ve ya membrana 
zarar verebilir.Bu kiyasal maddeleri içeren ortamlarda 
membranlı kurutucu kullanmayınız. 

 
Türü  Zararlı maddeler 

Çözücü  Aseton,   Benzen,  Fenol,  Toluen, 
trikloretilen, Ksilen, kresol, Daha ince, Anilin, 
Kloroform, Etil Alkol, Metil 
Alkol,Klorobenzen, Trikloroetan, etilbenzen, 
izopropil Alkol, dioksan, Tetrahidrofuran, 
Metil Klorür, sikloheksanon, Karbon 
tetraklorür, Metil keton, Etil keton, vesaire. 

Asit  Sülfürik Asit, Nitrik Asit, Hidroklorik Asit, 
Asetik Asit, Laktik Asit, kromik Asit, vesaire. 

Gaz  Klor, kükürtlü Asit, Hidrojen sülfit, Brom, 
Ozon, Amonyak vb. 

Yağ  Hidrolik Sıvı (Fosforik Ester), Yakıt Sıvı yağ, 
Suda Çözünür Kesme Sıvısı (Alkali), 
Gazyağı, vesaire. 

Güçlü  Lityum  hidroksit,  Sodyum  hidroksit, 
Bazlar  Potasyum hidroksit, Kalsiyum hidroksit, vs. 
Diğerleri  Anaerobik iplik kilitli dolaplar 

 
 

   Dikkat 
a. Belirtilen çalışma ve ortam sıcaklıkları dışında 
kullanmayınız. 

Membran modülünde (element) reçine kullanılır ve 
yüksek sıcaklıklarda çalıştırıldığında zarar görebilir. 
Akışkan sıcaklığının çalışma sırasında membran hava 
kurutucunun çalışma aralığını aşmadığını doğrulayınız. 

 

b. Giriş havası sıcaklığını ortam sıcaklığının altında   
tutunuz 

Yoğuşma ve su damlaları membranlı hava 
kurutucunun gövdesinde birikebilir ve eğer membranlı 
hava kurutucunun gövdesi ortam sıcaklığı ile 
soğutulursa nem alma kapasitesini düşürebilir. 

Hava Beslemesi 
 

Borulama 

2. Kurulum ve Çalıştırma: 
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3. Bakım ve Kontroller  
 Dikkat 

a. Basınç altında parçaları ve  boruları hareket 
ettirmeyiniz.Çıkarılmadan önce basınç olmadığını 
mutlaka doğrulayınız.Basınç altında , yaralanma 
veya üründe hasara neden olabilir.

 
 

b. Membran elemanını değiştirirken önlemler  
Eğer filtre ve membranlı hava kurutucu braket ile 
bağlıysa bakımdan önce membranlı hava 
kurutucunun çıkarıldığından emin olunuz. 

 

c. Çiylenme noktası göstergesinin renkleri 

Çiy noktası göstergesinin rengi membranlı hava 
kurutucunun çıkışındaki havanın durumunu gösterir. 

 

- Çiylenme noktası göstergesi rengi ve havanın nemi 

(1) Mavimsi ←→ Pembemsi 

Mavimsi --- Bağıl nem yakl. %10 veya daha az 
Pembemsi --- Akraba nem yakl. %50 veya daha 
yüksek 

 

(2) Yeşilimsi ←→ Sarımsı 

Yeşilimsi --- Bağıl nem yakl. %10 veya daha az 
Sarımsı --- Akraba nem yakl. %50 veya daha yüksek 

 

*1. Zaman içerisinde çiylenme noktası göstergesinin 
rengi değişir. 

*2. Doğru çiylenme noktası değeri için bir çiylenme noktası 
ölçüm cihazı kullanınız. 

 
-Yukarıdakilerin dışında renk değişikliği 

Çiylenme noktası göstergesi için emici kullanılır.Bu 
emici yağ buharı ve sis ayırıcıların ayıramadığı diğer 
gaz vs i emer ve böylece çiylenme noktası göstergesi 
yukarıda belirtilenlerin dışında bir renge dönebilir. 

Bu durumda, çıkış havasının nemini kontrol etmek 
zordu.. Lütfen düzenli olarak çiylenme noktası 
göstergesini değiştiriniz. 

Bunu önlemek için süper sis ayırıcı kullanınız ki diğer 
yağ buharı gaz vs emilsin.Çiylenme noktası göstergesi 
değiştirildikten sonra süper sis ayırıcı ve koku giderici 
filtre kullanılması öneirilir. 

Masa 3-1. Membran takım (Öğe) ve çiylenme nokta sı  ı    

                                                           gösterge takım 

İsim 

modeli 

Membran 
Modul Kiti 

 Çiylenme 
noktası 
gösterge kiti 

IDG30A,30HA,30LA 
 

 

IDG-EL30A  
   

IDG50A,50HA,50LA 
 

 

IDG-EL50A  
   

IDG60LA,60SA 
 

 

IDG-EL60LA IDG-DP01 
   

IDG75LA,75SA 
 

 

IDG-EL75LA  
   

IDG100LA,100SA IDG-EL100LA  

IDG30A,30HA,30LA 
IDG-EL30A 

IDG-EL50A 

IDG-EL60LA 

IDG-EL75LA 

IDG-EL100LA 

 
 
 
 
 
 

IDG-DP01-X001 

Seçenek : P 
 

 

IDG50A,50HA,50LA 

Seçenek : P 
 

 

IDG60LA,60SA 

Seçenek : P 
 

 

IDG75LA,75SA 

Seçenek : P 
 

 

IDG100LA,100SA 

Seçenek : P 

Yedek Parçalar 
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4. Özellikler  

1) Ünite tip (Birim M, Birim v) 

 

modeli 

Özellikler 

IDG30AM4 IDG50AM4 IDG30HAM4 IDG50HAM4 IDG30LAM4 IDG50LAM4 

IDG30AV4 IDG50AV4 IDG30HAV4 IDG50HAV4 IDG30LAV4 IDG50LAV4 

 

Bileşen 

teçhizat 

Sis ayırıcı AFM40-A 

Mikro sis ayırıcı AFD40-A 

Regülatör (Tip v bir tek) AR40-B 

Braket Y400(T)-A 

 

Ç
a

lı
ş
m

a
 

k
o
ş
u
lla

rı
 

a
ra

lı
ğ

ı 

Akışkan Basınçlı Hava 

Giriş hava basıncı MPa 0,3 ～ 1,0 

Giriş hava sıcaklık o C  *Not1 -5 ～ 50 

ortam hava sıcaklığı o C  *Not1 -5 ～ 50 

Standart 
Performans 

Çıkış hava atmosferik 
basınçlı çiğ C noktası                   

*Not2
 

-20 -15 -40 

 

S
ta

n
d

a
rt

 

V
e

ri
m

 k
o

ş
u

lla
r 

Giriş hava akış debisi L/dk(ANR) 360 586 329 550 93 135 
Çıkış hava akış debisi L/dk(ANR) 300 500 300 500 75 110 
Tahliye hava debisi  L/dk(ANR) 
 *Not 3 

60 86 29 50 18 25 

Giriş hava basıncı MPa 0.7 

Giriş hava sıcaklık o C 25 

Giriş hava doyma sıcaklık o C 25 

ortam hava sıcaklığı C _ 25 

çiğ nokta gösterge temizlemek hava akış debisi 1 L/dak (ANR) {0.7Mpa giriş hava basıncına göre } 

Regülatör  (hakkında Tip v) Rahatlama tip 

Bağlantı ölçüsü 1/4 ・3/8 

Ağırlık kg 
Tip M 1.8 1.9 1.8 1.9 1.8 1.9 

Tip v 2.4 2.5 2.4 2.5 2.4 2.5 

 
 
 
 

 
modeli 

Özellikler 

IDG60LAM4 IDG75LAM4 IDG100LAM4 IDG60SAM4 IDG75SAM4 IDG100SAM4 

IDG60LAV4 IDG75LAV4 IDG100LAV4 IDG60SAV4 IDG75SAV4 IDG100SAV4 

 
Bileşen 

teçhizat 

Sis ayırıcı AFM40-A 

Mikro sis ayırıcı AFD40-A 

Regülatör (Tip v bir tek) AR40-B 

Braket Y400(T)-A 

 
Ç

a
lı
ş
m

a
 

k
o

ş
u
lla

rı
 

a
ra

lı
ğ

ı 

Akışkan Basınçlı Hava 

Giriş hava basıncı MPa 0,3 ～ 1,0 

Giriş hava hava sıcaklığı o C  *Not1 -5 ～ 50 

ortam hava sıcaklığı o C  *Not1 -5 ～ 50 

Standart 

Verim 

Çıkış hava atmosferik 

basınçlı çiğ C noktası                   
*Not2

 
-40 -60 

 
S

ta
n
d

a
rt

 

V
e

ri
m

 

k
o

ş
u
lla

r 

Giriş hava akış debisi L/dk(ANR) 224 308 400 75 140 230 

Çıkış hava akış debisi L/dk(ANR) 170 240 300 50 100 150 

Tahliye hava debisi  L/dk(ANR)  *Not 3 54 68 100 25 40 80 

Giriş hava basıncı MPa 0.7 

Giriş hava hava sıcaklığı C _ 25 

Giriş hava doyma hava sıcaklığı C _ 25 

ortam hava sıcaklığı C _ 25 

Çiylenme noktası göstergesi tahliye havası debisi 1 L/dak (ANR) {0.7Mpa giriş hava basıncına göre } 

Regülatör  (hakkında Tip v) Rahatlama tip 

Bağlantı ölçüsü 3/8 ・1/2 

Ağırlık kg 
Tip M 2.6 2.8 2.9 2.6 2.8 2.9 

Tip v 3.1 3.3 3.4 3.1 3.3 3.4 

* Not 1. Ürün -5 ile 5 derece aralığıda kullanıldığında su damlacıklarının giriş portuna gelmesini önleyiniz.(akışkanda donma 
yok) 

* Not 2. “ANR” 20 derece sıcaklıkta akış debisini gösterir.atmosfer basıncı altında ve %65 bağıl nem de  

     ⃰Not 3.  Çiylenme noktası göstergesi için 1 L/dak [ANR] temizleme havası akışı (0,7 MPa giriş hava basıncında) içerir 



 

 

A: Changes to Maintenance and Checks 

B: Correction of specification column 

Revision history 

1) Tekli ünite tip 

modeli 
Özellikler 

IDG30A IDG50A IDG30HA IDG50HA IDG30LA IDG50LA 

 
Ç

a
lı
ş
m

a
 

k
o

ş
u

ll
a

rı
 

a
ra

lı
ğ

ı 

Akışkan Basınçlı Hava 

Giriş hava basıncı MPa 0,3 ～ 1,0 

Giriş hava hava sıcaklığı o C  *Not 1 -5 ～ 50 

ortam hava sıcaklığı o C  *Not 1 -5 ～ 50 

Standart 

verim 

Çıkış hava atmosferik 

basınçlı çiğ C noktası                   
*Not2

 

-20 -15 -40 

 
S

ta
n

d
a

rt
 

v
e
ri
m

 

k
o

ş
u

ll
a

r 

Giriş hava akış debisi L/dk(ANR)  *Not 2 360 586 329 550 93 135 

Çıkış hava akış debisi L/dk(ANR) 300 500 300 500 75 110 

Tahliye hava debisi  L/dk(ANR)  *Not 3 60 86 29 50 18 25 

Giriş hava basıncı MPa 0.7 

Giriş hava sıcaklığı C _ 25 

Giriş hava doyma hava sıcaklığı C _ 25 

ortam hava sıcaklığı C _ 25 

Çiylenme noktası göstergesi tahliye havası debisi 1 L/dak (ANR) {0.7Mpa giriş hava basıncına göre } 

Bağlantı ölçüsü 1/4 ・3/8 

Ağırlık kg 
0,78 

(0,91) 

0,81 

(0,94) 

0,78 

(0,91) 

0,81 

(0,94) 

0,78 

(0,91) 

0.8 

(0,94) 

 

 

modeli 
Özellikler 

IDG60LA IDG75LA IDG100LA IDG60SA IDG75SA IDG100SA 

 
Ç

a
lı
ş
m

a
 

k
o

ş
u

ll
a

rı
 

a
ra

lı
ğ

ı 

Akışkan Basınçlı Hava 

Giriş hava basıncı MPa 0,3 ～ 1,0 

giriş havası hava sıcaklığı o C  *Not 1 -5 ～ 50 

ortam hava sıcaklığı o C  *Not 1 -5 ～ 50 

Standart 

verim 

Çıkış hava atmosferik 

basınçlı çiğ C noktası                   
*Not2

 

-40 -60 

 
S

ta
n

d
a

rt
 

v
e
ri
m

 

k
o

ş
u

ll
a

r 

Giriş hava akış debisi L/dk(ANR)  *Not 2 224 308 400 75 140 230 

Çıkış hava akış debisi L/dk(ANR) 170 240 300 50 100 150 

Tahliye hava debisi  L/dk(ANR)  *Not 3 54 68 100 25 40 80 

Giriş hava basıncı MPa 0.7 

Giriş hava hava sıcaklığı C _ 25 

Giriş hava doyma hava sıcaklığı C _ 25 

ortam hava sıcaklığı C _ 25 

Çiylenme noktası göstergesi tahliye havası debisi 1 L/dak (ANR) {0.7Mpa giriş hava basıncına göre } 

Bağlantı ölçüsü 3/8 ・1/2 

Ağırlık kg 
1.56 

(1.71) 

1.69 

(1.84) 

1.82 

(1,97) 

1.56 

(1.71) 

1.69 

(1.84) 

1.82 

(1,97) 

 

* Not 1. Ürün -5 ile 5 derece aralığıda kullanıldığında su damlacıklarının giriş portuna gelmesini önleyiniz.(akışkanda donma 
yok) 

* Not 2. “ANR” 20 derece sıcaklıkta akış debisini gösterir.atmosfer basıncı altında ve %65 bağıl nem de  
     ⃰Not 3.  Çiylenme noktası göstergesi için 1 L/dak [ANR] temizleme havası akışı (0,7 MPa giriş hava basıncında) içerir 

 
 

4-14-1, sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021 Japonya 
Telefon: + 81 3 5207 8249 Faks: +81 3 5298 5362 
 URL'ler http://www.smcworld.com  

Not: Spesifikasyonlar,önceden haber verilmeksiznin ve üreticinin herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın değiştirilebilir. 

© 2018 SMC Corporations All Rights Reserved 

http://www.smcworld.com/

