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Uygulamanıza yönelik ürünlerimiz
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SMC, özellikle Medikal Cihaz ve Yaşam Bilimi Sektörü için tasarlanan otomasyon 
bileşenlerinin yenilikçi tasarımında bir dünya lideridir.

83 ülkede satış ve hizmet sunmamızı sağlayan global ağımız, kapsamlı üretim 
kapasitesi sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılar. 

Pnömatik ve robotik otomasyon, mikro akışkanlar, sıcaklık kontrol, yüksek saflıklı sıvı 
ve gaz gibi birçok alanda, teknoloji anlamında 700.000’den fazla ürün sunuyoruz. 

Özel tasarım, kapsamlı çözüm ve bileşen kalitesi DNA’mızda var. 

Bileşenlerimiz, cihazınızın kullanım ömrü boyunca ona eşlik eder.

SMC – Medikal Cihaz ve Yaşam Bilimi sektöründe 
otomasyon ortağınız
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Yaşam Bilimi uygulamaları

Oksijen 
konsantratörü 

Özel 
tasarlanmış 

çözüm
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bakım ve NIBP

Laboratuvar 
otomasyonu 

Analizörler 

SMC size nasıl yardımcı olabilir?
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Dental 
uygulamalar

Sterilizatörler ve 
Dezenfekte makineleri

Medikal eğitim 
simülatörleri 

X-Ray ve MRI 
sistemleri

İlaç 
ve Biyofarma 

SMC size nasıl yardımcı olabilir?



6 Boyutlar ve diğer detaylar için lütfen www.smc.eu adresine giderek her seriye 
ilişkin genel kataloğa göz atın

Kimyasal inert izolasyon valfi
Sıfır ölü hacim.
Düşük güç tüketimi.

Tasarlanmış valf altlıkları ve 
gruplar
Daha az bağlantı kaçağı, alandan tasarruf 
ve daha az montaj işçiliği.

Sabit miktarlı bobinli pompa
Doğru, tekrarlanabilir sıvı dağıtımı.

Elektrikli robot el
Minyatür, hafif ve alan tasarruflu.

Elektrikli lineer iş elemanları
Dar alanlarda sessiz hareket, yüksek hız ve 
hassas hareket kabiliyeti

Elektrikli döner iş elemanları
Kompakt, hassas dönme hareketi

Analizörler
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Bobinli yön kontrol valfleri
Kompakt, yüksek akışlı, güç tasarruflu 
pnömatik tut ve bırak kontrol birimleri.

Dijital basınç ve akış sensörü 
Durumu, program değerlerini ve 
alarm noktalarını ölçün. Uzaktan çıkış 
özellikleri.

Hava hazırlama ekipmanı
Filtrasyon, kurutma ve verimli basınç 
kontrolüyle bakımı azaltın ve maliyeti 
düşürün.

Membranlı hava kurutucu
Sıfır altı çiğlenme noktası, elektrik gücü 
olmadan temiz ve kuru hava sağlar.

Soğutucu akışkanlı ve peltier 
tipi soğutucular
Miktar tayini ve daha uzun reaktif ömrü için 
verimli soğutma hassasiyet kontrolü ve sıfır 
altı sıcaklıklar

Bobinli pinç valf
Yüksek akışlı, düşük güçlü, sıfır ölü hacimli 
sıvı kontrolü.

Statik elektrik gideren iyonizerler
Bileşen (örneğin küvet) besleme cihazlarındaki 
statik elektrikten kaynaklı blokajları giderir.

Yaşam Bilimi
Analizörler
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ilişkin genel kataloğa göz atın

VX ve VDW 2 & 3 yollu bobinli valfler
Düşük güçlü bobinler sayesinde enerji tasarrufu.
Sessiz ortamlarda kullanıma uygun düşük 
anahtarlama gürültüsü.

Dental uygulamalar

SY 5 yollu bobinli valfler
Basit ve hızlı valf değişimi.
Ortak valf altlığında farklı valf 
fonksiyonları.
Kurulum maliyetlerini düşürüp 
montaj süresini kısaltan esnek port 
yapılandırması.
Düşük güç tüketimi.

WR110 Su regülatörü
Korumalı, kilitlenebilir ayar kolu.
Esnek gövde ve sızdırmazlık elemanı 
malzemeleri, uzun kullanım ömrü 
sunar.
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Yaşam Bilimi
Dental uygulamalar

WF300 Su filtresi
Akış yönündeki ürünlerin kullanım 
ömrünü uzatır.
Değiştirilebilir mes filtre sayesinde 
kolay bakım.
Dayanıklı gövde ve sızdırmazlık 
elemanı malzemeleri.

AC-B Modüler F.R.L. 
üniteleri
Daha fazla görünürlük ve seçenek.
Birçok fonksiyonu bulunan modüler 
tasarım.
Kimyasallara ve diğer maddelere 
karşı daha yüksek dayanım.

IDG Membranlı hava 
kurutucular
Yüksek ve doğru hava kurutma 
kapasitesi.
Daha kısa hava hazırlığı proses süresi.
Dahili filtre kontrol göstergesi.
Elektrikle çalışma maliyeti yoktur.
Kapalı alanlarda kullanıma uygundur.
Uzun kullanım ömrü.

PVQ Oransal bobinli valfler
Daha fazla proses kontrolü.
Daha uzun kullanım ömrü.
Sessiz ortamlarda kullanılabilir
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ilişkin genel kataloğa göz atın

Sterilizatörler ve Dekontaminasyon

VX ve VDW 2 & 3 yollu bobinli 
valfler
Yüksek akış kapasitesi.
Düşük güçlü bobinler sayesinde enerji 
tasarrufu.
Sessiz ortamlarda kullanıma uygun düşük 
anahtarlama gürültüsü.

VXZ 2 yollu bobinli valfler
Sıfır fark basınçlı yapısı sayesinde 
alçak basınçlı sıvı ve düşük vakum 
uygulamalarında kullanıma uygundur.
Düşük anahtarlama gürültüsü 
sayesinde sessiz ortamlarda kullanım 
için idealdir.

APTech serisi: Yüksek basınç 
ve yüksek saflık ürünleri
Gaz valflerinden ve regülatörlerden oluşan 
kapsamlı portföy.

LQ Yüksek saflıklı 
floropolimer bağlantı rakoru
Çok geniş bir boyut ve şekil aralığı.
Kaçağa karşı güçlü koruma.
Kimyasal maddelere ve ısıya karşı 
üstün dayanım.
Kolay montaj.
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Yaşam Bilimi
Sterilizatörler ve Dekontaminasyon

Floropolimer hortumlar
Kimyasal maddelere ve ısıya karşı 
yüksek dayanım.
Çeşitli boyutlar.
Kolay ve hızlı montaj.

VXB Pistonlu valfler
Dayanıklı, kompakt yapı.
Gövde malzemelesi seçenekleri.
Güvenilir ve uzun ömürlü sızdırmazlık 
sistemi.
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ilişkin genel kataloğa göz atın

Oksijen konsantratörleri

SX90 2 yollu ve  
SX090 3 yollu valf
2 yollu ve 3 yollu SX serisi valfler, 
dolum/tahliye işleminin yanı sıra 
taşınabilir oksijen konsantratörü 
uygulamalarında oksijen dağıtımı 
ve çapraz fonksiyon için 
kullanılabilir.

SRA Regülatör
SRA regülatör, bir kez ön ayar yapıldıktan 
sonra cihazın ömrü boyunca bu şekilde 
kullanılabilmesi sayesinde düşük gecikme 
ile tekrarlanabilir basınçlar sunar.
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X-Ray ve MRI sistemleri

KKA S kaplin.
Korozyona son derece dayanıklı.
Dayanıklı tasarım ve yapı.
Çeşitli boyutlar.

PF3W Akış anahtarı
Yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlik.
Oldukça görsel, çok renkli ekran.
IO-Link uyumlu.
Entegre ürün arıza teşhisi.
Uzaktan erişilebilir ve kurcalamaya 
dayanıklı.

HEC Peltier termo-çiller
Üstün sıcaklık stabilitesi ve kontrol.
Çevre dostu (soğutucu madde 
içermez).
Isıtıcısız.

HRS Termo-çiller
Çeşitli ortam koşullarında üstün 
sıcaklık stabilitesi.
Kısıtlı makine alanına sığan küçük 
boyutlar.
Kolay kullanım, kontrol ve bakım.
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ilişkin genel kataloğa göz atın

Sıkıştırma ile bakım ve NIBP 

S070 3 yollu bobinli valf
Minyatür ve hafif tasarım (7 mm gövde 
genişliği).
Enerji tasarruflu devre, ısı ve güç 
tüketimini azaltır.
Düşük anahtarlama gürültüsü.

V100 3 yollu bobinli valf
Minyatür tasarım (gövde genişliği 10 mm).
Enerji tasarruflu devre, güç tüketimini 
azaltır.
Hafif.

SX90 Yüksek akışlı bobinli valf
2 yollu ve 3 yollu SX serisi valfler, V100 
ve S070 valflerin özelliklerinin birçoğu, 
yanı sıra daha yüksek akış kapasitesine 
sahiptir.



15

LVM Sıvı izolasyon valfleri

Daha yüksek kimyasal dayanımı.
Düşük güç tüketimi.
Sıfır ölü hacim.
Alan tasarrufu.

CQ2 Kompakt silindir
Kompakt, hafif ve dayanıklı tasarım.
Birden fazla montaj seçeneği.

VDW 2 yollu bobinli valfler
Yüksek akış kapasitesi.
Düşük güç tüketimli bobinler sayesinde 
enerji tasarrufu.
Sessiz ortamlarda kullanıma uygun düşük 
anahtarlama gürültüsü.

PVQ Oransal bobinli valfler
Daha fazla proses kontrolü.
Daha uzun kullanım ömrü.
Sessiz ortamlarda kullanılabilir.

S070 3 yollu bobinli valf
Minyatür ve hafif tasarım (7 mm gövde 
genişliği).
Enerji tasarruflu devre, ısı ve güç 
tüketimini azaltır.
Düşük anahtarlama gürültüsü.

Medikal eğitim simülatörleri
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ilişkin genel kataloğa göz atın

İlaç ve Biyofarma 

EX Seri haberleşme sistemi 
Endüstriyel haberleşme ağı sistemleri 
bileşenlerden, kurulum süresinden, kablo 
tesisatından ve alandan tasarruf etmenizi 
sağlar.
Birçok dilde haberleşme.
Ethernet bazlı Endüstriyel haberleşme ağı 
sistemleri ve diğer endüstriyel haberleşme 
protokolleri mevcuttur.
Üniversal bağlantı.
Uzaktan kontrol ve arıza teşhisi.

CJ5-S/CG5-S Paslanmaz çelik 
silindir
Korozyona son derece dayanıklıdır.
Temiz tasarım sayesinde, yıkama 
sonrasında daha az sıvı tutma özelliği.
Uzun kullanım ömrü sayesinde maliyet 
verimli.

VQC 5 yollu bobinli valfler
Yeni boyutlar, tipler ve seçenekler ile daha 
fazla kapasite, çok yönlülük ve esneklik.
Daha fazla kablo yönü ve varyasyonu.

EX600-W Kablosuz sistem
Kablo tesisatının ciddi anlamda azaltılmış 
olması sayesinde kurulum maliyeti düşer 
ve ayar süresi kısalır.
Daha fazla makine ve bileşen esnekliği.
Güvenli, güvenilir ve stabil haberleşme.

HY Hijyenik tasarımlı 
silindir
Modern tasarımı sayesinde 
yıkamaya uygun.
Dayanıklı gövde ve sızdırmazlık 
malzemeleri, uzun kullanım ömrü 
sağlar. Birçok montaj seçeneği 
mevcuttur.
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Yaşam Bilimi
İlaç ve Biyofarma

KKA S kaplin.
Korozyona son derece dayanıklı.
Dayanıklı tasarım ve yapı.
Çeşitli boyutlar.

SY 5 yollu bobinli valfler

Basit ve hızlı valf değişimi.
Ortak valf altlığında farklı valf 
fonksiyonları.
Kurulum maliyetlerini düşürüp 
montaj süresini kısaltan esnek port 
yapılandırması.
Düşük güç tüketimi.
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ilişkin genel kataloğa göz atın

Özel tasarlanmış çözümler 

Alan tasarrufu
Hortum hacmindeki azalma sayesinde valf 
altlığı, dar alanlar için tasarlanabilir.

Hafif
Çeşitli yüksek teknolojili malzemeler 
kullanılarak, genel boyut küçültülerek ve 
bileşenler mantıklı bir şekilde kullanılarak 
ağırlık azaltılmıştır.

Daha az hortum ve bağlantı
Entegre devre, kaçağı ve iç kanal hacmini 
küçültür.

Daha az kablo
Baskılı devre kartları valf altlığı grubuna 
entegre edilerek kablo tesisatı için 
gereken süre kısaltılmıştır.

Şeffaf akış kanalları
Sıvı veya kirlilik görsel olarak kolayca 
tespit edilebilir.

Yüksek esneklikli akış kanalı stili
Çok katmanlı akış kanalları, makineyle işleme 
veya enjeksiyon kalıplama ile kurulamayacak 
bağlantılara olanak sağlar.

Hava, gaz ve sıvılara yönelik kompozit bağlı valf altlığı. Malzemeler akrilik, ultem, PVC ve polikarbonat vb. içerir.

Mevcut tip (hortum hattı) Kompozit valf altlığı
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Laboratuvar 
otomasyonu 
Maksimum hız, doğruluk, 
performans ve verimlilik elde 
etmenize yardımcı oluyoruz.
SMC; robotik, sıvı işleme, 
dağıtma, numune yönetimi ve 
vakum uygulamalarına yönelik 
özel ürünler sunar.

Laboratuvar otomasyonu
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ilişkin genel kataloğa göz atın

SMC ürünleri

İzolasyon valfleri

Pinç valfler

Dağıtım pompası

İyonizerler
Sıvı izolasyon valfleri

LVM Serisi

·  Akışkan: Hava, su, kimyasal maddeler
·  Valf tipi: NC, NO, üniversal
·  Orifis boyutları: 1,1 ile 2 mm arası
·  Uzun kullanım ömrü: 10 milyon çevrim
·  Islak parça malzemesi: PEEK, EPDM, 
FKM, FFKM.

Pinç valfler
LPV Serisi

·  Sıvı, valfin hareketli parçalarına temas 
etmediği için kirlilik içeri akamaz

·  Kullanım sonrasında borunun atılması 
sayesinde yıkama gereksinimi ortadan 
kalkmış olur, böylece hijyen sağlanır

·  Hortumlar kolayca ayarlanıp 
değiştirilebilir.

Bar tipi iyonizer 
IZS Serisi

·  Statik elektriği hızlı bir şekilde giderme 
konusunda etkili ve verimli

·  Entegre, yüksek doğruluk ve geri 
bildirim sensörleri

·  Enerji tasarruflu ve yüksek hızlı, iyon 
giderici kartuşlar

·  Az bakım gerektiren elektrot kartuşları
·  Düz ve uzak yüzeylerdeki 
elektrostatiğin giderilmesi

·  Tüm sektörlerdeki uygulamalara 
uygundur.

Fan Tipi İyonizer 
IZF Serisi

·  Kompakt ve hafif
·  Debi ayar fonksiyonu
·  İş parçasının etrafındaki atmosferde 
bulunan elektrostatiğin giderilmesi

·  Basınçlı hava beslemesine gerek 
duymadan çalışır

·  Tüm sektörlerdeki uygulamalara 
uygundur.

Nozül tipi iyonizer
IZN Serisi

·  İnce tasarım
·  Entegre güç beslemesi
·  Enerji tasarrufu ve büyük akış nozülleri
·  Küçük bir iş parçasındaki veya kapalı 
alanların tamamındaki elektrostatiğin 
giderilmesi. Toz gidermeye uygundur

·  Tüm sektörlerdeki uygulamalara 
uygundur.

Sıvı dağıtma pompası
LSP Serisi

·  Bobinli deşarj diyafram tipi
·  Deşarj hacmi: 5-200 uL/atış
·  Tekrarlanabilirlik: %±1
·  Maks. frekans: 2 Hz
·  Gövde bağlantılı veya tabana monte.
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Elektrikli iş elemanları
Sürgülü tip

Bilyalı vida tahrik elemanı
LEFS Serisi

Step motoru (servo/24 VDC), servo motor (24 VDC)
·  Maks. çalışma yükü: 65 kg
·  Pozisyon tekrarlanabilirliği: ±0,015 mm (yüksek hassasiyetli tip)
·  Temizlik spesifikasyonu: ISO Sınıf 4 ile uyumludur (ISO 14644-1) (11-LEFS).

AC servo motor
·  Yüksek çıkışlı motor (100/200/400 W)
·  İyileştirilmiş yüksek hızlı transfer kabiliyeti
·  Yüksek hızlanma/yavaşlama (20.000 mm/s2)
·  Pulse girişli tip
·  Dâhili mutlak değerli enkoder
·  Pozisyon tekrarlanabilirliği: ±0,01 mm (yüksek hassasiyetli tip)
·  Temizlik spesifikasyonu: ISO Sınıf 4 ile uyumludur (ISO 14644-1) (11-LEFS).
·  Uyumlu tahrik elemanları: LECSS-T, LECY
·  Motorsuz spesifikasyon mevcuttur.

Kayış tahriki
LEFB Serisi

Step motoru (servo/24 VDC), servo motor (24 VDC)
·  Maksimum strok: 2000 mm
·  Maksimum hız: 2000 mm/s
·  Pozisyon tekrarlanabilirliği: ±0,08 mm.

AC servo motor
·  Maksimum hız: 2000 mm/s
·  Maksimum strok: 3000 mm
·  Maksimum hızlanma/yavaşlama: 20000 mm/s2

·  Pulse girişli tip
·  Dâhili mutlak değerli enkoder
·  Pozisyon tekrarlanabilirliği: ±0,06 mm.
·  Uyumlu tahrik elemanları: LECSS-T, LECY
·  Motorsuz spesifikasyon mevcuttur.

Destek kılavuzu
LEFG Serisi

·  Ciddi sarkma olan iş parçalarını desteklemek üzere tasarlanmış destek kılavuzu
·  LEF serisi gövde ile aynı dış boyutlara sahip olması sayesinde kolay kurulumludur; tasarım ve 
montaj işçiliği daha azdır

·  Standart donanımlı sızdırmazlık bandı, gresin sıçramasını ve dışarıdan yabancı maddelerin 
girmesini önler.

Yaşam Bilimi
SMC ürünleri
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ilişkin genel kataloğa göz atın

Yüksek dayanımlı sürgülü tip, bilyalı vida tahriki
LEJS Serisi

·  Düşük profil/Düşük ağırlık merkezi: Yükseklik yaklaşık %36 oranında azaltılmıştır (32 mm daha 
az)

·  Maks. çalışma yükü: 85 kg
·  Pozisyon tekrarlanabilirliği: ±0,02 mm
·  Maksimum hızlanma/yavaşlama: 20000 mm/s2

·  Temizlik spesifikasyonu: ISO Sınıf 4 ile uyumludur (Sınıf 10) (11-LEJS)
·  Uyumlu tahrik elemanları: LECSS-T, LECY
·  Motorsuz spesifikasyon mevcuttur.

Yüksek dayanımlı sürgülü tip, kayış tahriki
LEJB Serisi

·  Maksimum strok: 3000 mm
·  Maksimum hız: 3000 mm/s
·  Maksimum hızlanma/yavaşlama: 20000 mm/s2

·  Uyumlu tahrik elemanları: LECSS-T, LECY
·  Motorsuz spesifikasyon mevcuttur.

Düşük profilli sürgülü tip
LEM Serisi

·  Düşük profil, düşük ağırlık merkezi
·  Tabla yüksekliği: 28 mm (LEMC/H/HT, boyut 25)
·  Çeşitli kılavuzlarla birlikte kullanılabilir
·  Yüksek bakım yapılabilirlik
·  Motor montaj pozisyonu: Yukarı, aşağı, sağ ve sol seçeneklerinden birisini seçebilirsiniz
·  Limit onaylama ve ara sinyal onaylama için katı hal otomatik anahtarları monte edilebilir
·  Seçilebilir kontrol edilebilirlik (kontrolör)
·  Pnömatik silindir gibi eksiksiz kontrol (12 noktalı ara duraksama)
·  Değer girişi ile kolay pozisyon ayarı.

Kılavuzlu rot sürgüsü, kayış tahriki
LEL Serisi

·  Düşük profil/Düz: Yükseklik 48 mm
·  Motor yana takılarak profilin daha düşük olması sağlanmıştır
·  Büyük iş parçalarıyla bile motora müdahale olmaz
·  Otomatik anahtar takılabilir (sipariş üzerine)
·  Maksimum strok: 1000 mm
·  Transfer hızı: 1000 mm/s
·  Pozisyon tekrarlanabilirliği: ±0,1 mm.
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Rot tipi

Step motoru (servo/24 VDC), servo motor (24 VDC)
LEY/LEYD Serisi

Motor üstü/paralel tip
·  Uzun strok: maks. 500 mm
·  Direkt montaj: 3 yön
·  Braket montajı: 3 tip
·  Otomatik anahtar takılabilir
·  Hız kontrolü/Pozisyonlama: maks. 64 nokta
·  Pozisyonlama veya itme kontrolü seçilebilir.
·  Rot iş parçasını iterken iş elemanını tutmak vb. mümkündür
·  Pozisyon tekrarlanabilirliği: ±0,02 mm veya daha az
·  Toz geçirmez/Su geçirmez (IP65).

Dahili motor tipi
·  Uzun strok: Maks. 500 mm
·  Direkt montaj: 3 yön, braket montajı: 3 tip
·  Otomatik anahtar takılabilir
·  Hız kontrolü/Pozisyonlama: maks. 64 nokta
·  Pozisyonlama veya itme kontrolü seçilebilir
·  Rot iş parçasını iterken iş elemanını tutmak vb. mümkündür
·  Pozisyon tekrarlanabilirliği: ±0,02 mm veya daha az.

AC servo motor
LEY/LEYD Serisi

Motor üstü/paralel tip
·  Yüksek çıkışlı motor (100/200/400 W)
·  İyileştirilmiş yüksek hızlı transfer kabiliyeti
·  Yüksek hızlanma uyumlu (5000 mm/s2)
·  Pulse girişli tip
·  Dâhili mutlak değerli enkoder
·  Pozisyon tekrarlanabilirliği: ±0,02 mm veya daha az
·  Toz geçirmez/Su geçirmez (IP65 eşdeğeri)
·  Uyumlu tahrik elemanları: LECSS-T, LECY
·  Motorsuz spesifikasyon mevcuttur.

Dahili motor tipi
·  Yüksek çıkışlı motor (100/200/400 W)
·  İyileştirilmiş yüksek hızlı transfer kabiliyeti
·  Yüksek hızlanma/yavaşlama uyumlu (5000 mm/s2)
·  Pulse girişli tip
·  Dâhili mutlak değerli enkoder
·  Pozisyon tekrarlanabilirliği: ±0,02 mm veya daha az
·  Uyumlu tahrik elemanları: LECSS-T, LECY
·  Motorsuz spesifikasyon mevcuttur.

Yaşam Bilimi
SMC ürünleri
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Step motoru (servo/24 VDC), servo motor (24 VDC)
LEYG/LEYGD Serisi

Motor üstüne montaj tipi
·  Kılavuz rotların kompakt entegrasyonu
·  Lateral yük dayanımı ve yüksek, dönmeyen hassasiyet sağlar
·  Lateral uç yükü: Beş kat daha fazla (rot tipi, boyut 25, 100 strok ile kıyaslandığında)
·  Kaymalı rulmanlar ve bilyeli burç rulmanlarıyla uyumlu
·  Moment yükü ve stoper ile uyumlu (kaymalı rulmanlar)
·  Hız kontrolü/Pozisyonlama: maks. 64 nokta
·  Pozisyonlama veya itme kontrolü seçilebilir
·  Rot iş parçasını iterken iş elemanını tutmak vb. mümkündür
·  Pozisyon tekrarlanabilirliği: ±0,02 mm veya daha az.

Dahili motor tipi
·  Kılavuz rotların kompakt entegrasyonu
·  Lateral yük dayanımı ve yüksek, dönmeyen hassasiyet sağlar
·  Lateral uç yükü: Beş kat daha fazla (rot tipi, boyut 25, 100 strok ile kıyaslandığında)
·  Kaymalı rulmanlar ve bilyeli burç rulmanlarıyla uyumlu
·  Moment yükü ve stoper ile uyumlu (kaymalı rulmanlar)
·  Hız kontrolü/Pozisyonlama: maks. 64 nokta
·  Pozisyonlama veya itme kontrolü seçilebilir
·  Rot iş parçasını iterken iş elemanını tutmak vb. mümkündür
·  Pozisyon tekrarlanabilirliği: ±0,02 mm veya daha az.

AC servo motor
LEYG/LEYGD Serisi

Motor üstüne montaj tipi
·  Yüksek çıkışlı motor (100/200 W)
·  İyileştirilmiş yüksek hızlı transfer kabiliyeti
·  Yüksek hızlanma/yavaşlama uyumlu (5000 mm/s2)
·  Pulse girişli tip
·  Dâhili mutlak değerli enkoder
·  Uyumlu tahrik elemanları: LECSS-T, LECY
·  Motorsuz spesifikasyon mevcuttur.

Dahili motor tipi
·  Yüksek çıkışlı motor (100/200 W)
·  İyileştirilmiş yüksek hızlı transfer kabiliyeti
·  Yüksek hızlanma/yavaşlama uyumlu (5000 mm/s2)
·  Pulse girişli tip
·  Dâhili mutlak değerli enkoder
·  Uyumlu tahrik elemanları: LECSS-T, LECY
·  Motorsuz spesifikasyon mevcuttur.

Kılavuz rotlu tip
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Tablalı silindir

Minyatür

Elektrikli tablalı silindir/Kompakt tip
LES Serisi

·  Kompakt: LESH serisine kıyasla iş parçası montaj yüzeyinin yüksekliği %12’ye kadar azaltılmıştır
·  Dikey çalışma yükü: %50’ye kadar artırılmıştır
·  Hafif: Ağırlık %29’a kadar azaltılmıştır
·  Maks. itme kuvveti: 180 N
·  Pozisyon tekrarlanabilirliği: ±0,05 mm
·  Çevrim süresi kısaltılabilir.
·  Maksimum hızlanma/yavaşlama: 5000 mm/s2

·  Maksimum hız: 400 mm/s.

Elektrikli tablalı silindir/Yüksek dayanımlı tip
LESH Serisi

·  Kolay ayar: Veriler yalnızca 2 ögeyle; pozisyon ve hız ile ayarlanabilir
·  Kontrolör, iş elemanının verileriyle halihazırda ayarlanmış haldedir (iş elemanı ve kontrolör set 
olarak verilir)

·  Entegre kılavuz rayı ve tabla
·  Sirkülasyonlu lineer kılavuz kullanarak yüksek dayanım ve yüksek hassasiyet sağlar
·  Daha kısa çevrim süresi
·  Maksimum hızlanma/yavaşlama: 5000 mm/s2, maks. hız: 400 mm/s
·  Maks. itme kuvveti: 180 N
·  Pozisyon tekrarlanabilirliği: ±0,05 mm.

Minyatür rot tipi
LEPY Serisi

·  Kompakt ve hafif
G 20,5 mm x Y 30 mm x U 125,6 mm, ağırlık 240 g

·  Maks. itme kuvveti: 50 N
·  Pozisyon tekrarlanabilirliği: ±0,05 mm
·  Pozisyonu, hızı ve kuvveti ayarlamak mümkündür. (64 nokta)
·  Maks. hız (yatay): 350 mm/s.

Minyatür tablalı silindir tipi
LEPS Serisi

·  Kompakt ve hafif
G 21 mm x Y 41 mm x Y 138,6 mm, ağırlık 290 g

·  Maks. itme kuvveti: 50 N
·  Pozisyon tekrarlanabilirliği: ±0,05 mm
·  Pozisyonu, hızı ve kuvveti ayarlamak mümkündür. (64 nokta)
·  Maks. hız (yatay): 350  mm/s.
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Döner tabla

Kart motor

Elektrikli döner tabla
LER Serisi

·  Dönüş açısı: 360°, 320° (310°), 180°, 90°
( ) Parantez içinde belirtilen değer, LER10’un değerini göstermektedir

·  Düşük profil: Yükseklik 42 mm (LER10)
·  Alan tasarrufu: Entegre step motoru
·  Sarsıntısız/yüksek hızlı çalıştırma

Maksimum hız: 42 0°/saniye (7,33 rad/saniye)
Maksimum hızlanma/yavaşlama: 3000°/saniye2 (52,36 rad/saniye2)

·  Hızı, hızlanmayı/yavaşlamayı ve pozisyonu ayarlamak mümkündür. Maks. 64 nokta
·  Enerji tasarrufu: Tabla durduktan sonra güç otomatik olarak %40 azalır
·  Kolay ayar: Veriler yalnızca iki ögeyle; pozisyon ve hız ile ayarlanabilir.

Kontrolör, iş elemanının verileriyle halihazırda ayarlanmış haldedir (iş elemanı ve kontrolör set 
olarak verilir).

Kart motor
LAT3 Serisi

·  Lineer motor kullanımı sayesinde taşıma, itme ve uzunluk ölçme sistemleri minyatür hale 
getirilmiştir.

·  Kalınlık 9 mm, ağırlık 130 g (10 mm strokta)
·  Maks. itme kuvveti: 6 N
·  Pozisyon tekrarlanabilirliği: ±5 μm
·  İtme ölçümü hassasiyeti: ±10 μm
·  Maks. çalışma frekansı 500 cpm.
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2 Parmak tipi (Z tipi)
LEHZ Serisi

2 Parmak tipi/Toz kapağı ile (ZJ tipi)
LEHZJ Serisi

2 Parmak tipi (F tipi)
LEHF Serisi

3 Parmak tipi (S tipi)
LEHS Serisi

·  Kolay ayar: Veriler yalnızca iki ögeyle; pozisyon ve kuvvet ile ayarlanabilir.
Kontrolör, iş elemanının verileriyle halihazırda ayarlanmış haldedir (iş elemanı ve kontrolör set 
olarak verilir).

·  Düşme önleme fonksiyonu mevcuttur (tüm seriler otomatik kilit mekanizmasına sahiptir)
·  Otomatik kilit mekanizması güç tüketimini azaltır
·  Tutma kontrolü fonksiyonuna sahiptir
·  Pozisyonu, hızı ve kuvveti ayarlamak mümkündür (64 nokta).

Tutucular
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Seri haberleşme
Endüstriyel haberleşme ağı sistemi
·  Endüstriyel haberleşme ağı sistemi

Seri arayüz, haberleşme için noktadan noktaya bağlantılar yerine Endüstriyel haberleşme sistemi kullanır. Bu sayede şunlardan tasarruf 
sağlanır:
- Malzeme masrafları– Kablolar, soketler, kanallar
- Bağlantı ve kurulum süreleri
- Elektrik şeması oluşturma
- Etiketleme ve dokümantasyon
- Elektrik panelleri, daha temiz ve daha kompakt. Kabinleri kaldırmak dahi mümkündür

·  EtherNet/IP™ bazlı ve diğer yaygın endüstriyel protokollerle uyumludur

·  Kısa/açık devre algılama
Kısa ve açık devreleri tespit etmek kolaydır

·  Çevresel koşullara karşı yüksek dayanım
IP67’ye kadar koruma

·  Öne çıkan EX seri arayüz çözümleri

Kablosuz sistem
EX600-W Serisi

·  İki SI ünitesi: kablosuz bazlı SI modülü, uzak SI modülü
·  Kablosuz baz ünite

Kablosuz ağın tamamını kontrol eden tek bir ünite
- EtherNet/IP™ ve PROFINET uyumlu
- Maks. 1280 giriş/1280 çıkış
- Haberleşme kablosuna gerek olmadan master (ana) birime bağlanabilecek maksimum yan 

birim sayısı
· EtherNet/IP™ için 127
· PROFINET için 31.

·  Uzak modül
Analog, dijital ve pnömatik ürünün yönetimi

·  Kablosuz sistem
- Elektriksel gürültü dayanımı
- 2.4 GHz ISM yüksek frekans bandında radyo dalgası yayılımı
- Frekans atlaması – 5 ms’de bir
- Veri şifreleme.

·  Merkezsiz sistem, noktadan çoklu noktaya iletişim.
Kablosuz sistemin tamamını yöneten tek bir IP adresi
Kablosuz haberleşme aralığı: 10 metre.

Endüstriyel haberleşme 
ağı sistemi
(5 yollu bobinli valfleri 
kontrol etmeye yönelik 
çıkış cihazı)

EX260 Serisi

·  Bobinli valfler için merkezi ve kompakt 
çözüm (en fazla 32 çıkışlı).

Endüstriyel haberleşme 
ağı sistemi
(Ağ geçidi merkezi 
olmayan tip)

EX500 Serisi

·  Hem bobinli valfler hem I/O için 
merkezi olmayan çözüm (en fazla 128 
giriş ve 128 çıkış).

Endüstriyel haberleşme ağı 
sistemi
(Giriş/çıkış için)

EX600 Serisi

·  Hem bobinli valfler hem I/O için merkezi 
ve mükemmel kapasiteli çözüm (en fazla 
512 giriş ve 512 çıkış).
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2/3 yollu bobinli valf
SX90 Serisi

·  2 barda 90 l/dk’ya kadar yüksek akış
·  Akışkan: Hava, oksijen, inert gaz
·  Düşük güç tüketimi (0,7 W)
·  Valf tipi: NC, üniversal
·  Düşük profil
·  Uzun kullanım ömrü: 10 milyon 
çevrim.

Direkt uyarılı, 2 yollu 
bobinli valf

VX2 Serisi

·  Akışkan: Hava, su, buhar, orta vakum, 
yağ

·  Düşük güç tüketimi (4,5 W)
·  Valf tipi: NC, NO
·  Port boyutu: 1/8” ile 1/2” arası
·  Otomatik rakor: 6 ile 12 mm arası
·  Orifis boyutları: 2 ile 10 mm arası

Direkt uyarılı, 2 yollu 
bobinli kompakt valf

VDW Serisi

·  Akışkan: Hava, su, orta vakum
·  Düşük güç tüketimi (2,5 W)
·  Valf tipi: NC
·  Port boyutu: M5 ile 1/8” arası
·  Otomatik rakor: 3,2 to 6 mm
·  Orifis boyutları: 1 ile 3,2 mm arası

Sıfır fark basınç tipi, pilot 
uyarılı, 2 yollu bobinli valf

VXZ Serisi

·  Akışkan: Hava, su, sıcak su, yağ, 
yüksek sıcaklıklı yağ

·  Valf tipi: NC, NO
·  Port boyutu: 1/4” ile 1” arası
·  Otomatik rakor: 10 ile 12 mm arası
·  Orifis boyutları: 10 ile 25 mm arası

5 yollu bobinli valf
SY Serisi

·  Akışkan: hava
·  Debi: 1535 l/dk’ya kadar
·  Düşük güç tüketimi: 0,1 W
·  Çalışma basıncı aralığı: -100 kPa ile 
0,7 MPa arası (yüksek basınç tipi: 
1 MPa)

 ·  Koruma sınıfı: IP67

5 yollu bobinli valfler
VQC Serisi

·  Akışkan: hava
·  Debi: 4350 l/dk’ya kadar
·  Düşük güç tüketimi: 0,4 W
·  Çalışma basıncı aralığı: 0,1 MPa ile 
0,7 MPa arası (yüksek basınçlı tip: 
1 MPa)

·  Koruma sınıfı: IP67.

3 yollu bobinli valf
S070 Serisi

·  Akışkan: hava
·  Debi: 15 l/dk’ya kadar
·  Valf genişliği: 7 mm
·  Ağırlık: 5 g (tek üniteli valf)
·  Çalışma gürültüsü: 38 dB(A) veya 
daha az.

Pistonlu valfler
VXB Serisi

·  Akışkan: Hava, su, buhar
·  Açılı yuva yapısı sayesinde düşük 
basınç kaybı

·  Valf tipi: NC
·  Port boyutu: 3/8” ile 3/4” arası
·  Orifis boyutları: 11 ile 18 mm arası
·  Uzun kullanım ömrü: 3 milyon çevrim 
(buhar) ile 5 milyon çevrim (hava) 
arası.

Bobinli valfler

Pistonlu valfler
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Elektro-pnömatik 
regülatör

ITV1000/2000/3000 Serisi

·  Elektrikli sinyale oranla hava basıncını 
kontrol eder

·  MPa, kgf/cm², bar, PSI ve kPa 
cinsinden mevcuttur

·  0,005 ile 0,9 MPa arası basınç aralığı
·  Mevcut port boyutları M5 ve 3/8
·  Montaj braketi seçeneği.

Kompakt elektro-
pnömatik regülatör

ITV0000 Serisi

·  Entegre otomatik rakor
·  0,001 ile 0,9 MPa arası montaj aralığı
·  Hata göstergeli LED
·  Yüksek stabilite
·  Hızlı yanıt süresi.

Su regülatörü
WR110 Serisi

·  Su hattının basınç ayarı.
·  Ayarlı basınç aralığı: 0,08 ile 0,39 MPa 
arası / 0,05 ile 0,69 MPa arası.

·  Kilit sistemi. Dayanıklı gövde 
malzemesi: Pirinç

·  Opsiyonel basınç ölçer
·  Port boyutu: Rc1/8, 1/4, NPT 1/8, 
1/4.

Oksijen regülatörü 
SRA Serisi

·  Akışkan: Hava, oksijen
·  Ayarlı basınç aralığı: 0,01 ile 0,1 MPa 
arası

·  Port boyutu: Rc1/8, Ø 8 dış çapa 
sahip borular

·  debi aralığı 0,2 ila 6 l/dk.
·  Yağsız.

3 yollu bobinli valf
V100 Serisi

·  Akışkan: hava
·  Debi: 24 l/dk’ya kadar.
·  Düşük güç tüketimi: 0,1 W
·  Çalışma basıncı aralığı: 0 MPa ile 
0,7 MPa arası

·  Valf genişliği: 10 mm.

Su filtresi
WF300 Serisi

·  Su hattındaki yabancı maddelerin 
giderilmesi.

·  Meş: 25, 50, 70, 100 mikron.
·  Port boyutu: Rc 1/4, 3/8, 1/2.
·  Değiştirilebilir paslanmaz çelik meş 
filtre.

·  Gövde malzemesi: Bronz döküm.

Oransal bobinli valfler
PVQ Serisi

·  Akışkan: Hava, inert gaz
·  Debi: 100 l/dk’ya kadar
·  Kullanım ömrü: 25 milyon çevrim
·  Tekrarlanabilirlik: %3 veya daha az
·  Vakum uygulamaları için kullanılabilir.

Regülatörler

Su filtreleri
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Thermo çiller
HRS Serisi

·  Soğutma kapasitesi (50 Hz) 
1100 W/1700 W/2100 W/2600 W/ 
4700 W/4900 W

·  Hafif 43 kg/73 kg
·  Sıcaklık kontrol hassasiyeti: ±0,1°C
·  Sıcaklık aralığı ayarı: 5 ile 40°C arası
·  Uluslararası standart: CE, UL.

Termo çiller (temel tip)
HRSE Serisi

·  Üçlü kontrol sayesinde ciddi enerji 
tasarrufu!

·  Güç tüketiminde %33 tasarruf
·  Soğutma kapasitesi 1000 W, 1400 W, 
1900 W

·  Sıcaklık kontrol hassasiyeti ±2,0 °C
·  Ayarlı sıcaklık aralığı 10 ile 30°C arası
·  Bakım gerektirmez: Manyetik pompa.

Termo çiller (rafa monte 
tip)

HRR Serisi

·  19 inç rafa monte edilebilir. 
·  Sıcaklık kontrol hassasiyeti: ±0,1°C
·  Sıcaklık ayarı aralığı: 10 ile 35°C arası
·  Soğutma kapasitesi (50 Hz): 1000 W, 
1600 W, 2000 W, 2500 W

·  Baypas valfi ve akış sensörü 
entegredir (standart)

·  Uluslararası standartlar: CE, UL.

Termo-kon (rafa monte 
tip)

HECR Serisi

·  19 inç rafa monte edilebilir
·  Soğutma kapasitesi 200 W, 400 W, 
510 W, 800 W, 1000 W, 1200 W

·  Sıcaklık kontrol hassasiyeti ±0,01 ile 
0,03°C arası

·  Ayarlı sıcaklık aralığı 10 ile 60°C arası
·  Öğrenme kontrolü fonksiyonu
·  Düşük titreşim, düşük gürültü.

Termo-kon 
HEC Serisi

·  Sıcaklık kontrol hassasiyeti: ±0,01 ile 
0,03°C arası

·  Sıcaklık ayarı aralığı: 10 ile 60°C arası
·  Soğutma kapasitesi: 600 W, 1200 W
·  Sirkülasyon sıvısı türü: Su, florlanmış 
kimyasallar

·  Uluslararası standartlar: CE, UL.

Termo-Çiller
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Kurutucular Hava hattı ekipmanı
Membranlı hava kurutucu

IDG Serisi

·  Oluklu fiber membranı kullanarak 
kolayca kuru hava beslemesi yapmak 
mümkündür

·  Florokarbon değildir
·  Güç beslemesi gerekmez
·  Düşük çiğlenme noktasıyla uyumludur 
(-60°C)

·  Titreşim veya ısı tahliyesi yoktur
·  Çiğlenme noktası göstergesi.

Modüler F.R.L. üniteleri
AC-B Serisi

·  Filtre + Regülatör + Yağlayıcı
·  Gövde boyutu: 20, 25, 30, 40, 50, 
55, 60

·  Port Boyutu: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
·  Maks. çalışma basıncı: 1,0 MPa
·  Aksesuarlar

Floropolimer bağlantı 
rakoru

LQ Serisi

·  Yüksek saflıklı floropolimer bağlantı 
rakoru

·  Dişli ve hortum bağlantısı
·  Maksimum çalışma basıncı (20°’de): 
1 MPa

·  Çalışma sıcaklığı: 0 ile 200°C arası
·  çeşitli boyut kombinasyonları 
mevcuttur

S Kaplinler
KKA Serisi

·  Fiş ve soketli S kaplin, gövde 
malzemesi: Paslanmaz çelik 304

·  Sızdırmazlık elemanı malzemesi: 
floropolimer (özel FKM)

·  Dişler, boyutlar: R, Rc, 1/8 ile 1 1/2 
arası

·  Çalışma sıcaklığı: -5 ile 150°C arası.

Bağlantı rakorları

Floropolimer hortumlar
TL/TIL Serisi

Yumuşak floropolimer 
hortumlar
TD/TID Serisi

FEP hortumlar 
(floropolimer)
TH/TIH Serisi

Floropolimer hortumlar

·  260°C’ye kadar çalışma sıcaklığı
·  Geniş boyut aralığı.
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Yüksek hassasiyetli dijital 
basınç anahtarı

ISE20m Serisi

·  Ölçülen değeri kontrol ederken ayar 
yapmak mümkündür

·  Ayar ögeleri görselleştirilebilir
·  Gecikme süresi: En hızlı 1,5 ms veya 
daha kısa

·  Akım tüketimi: 35 mA veya daha az
·  IO-Link uyumlu
·  Kopyalama fonksiyonu/otomatik 
kaydırma fonksiyonu.

Yüksek hassasiyetli dijital 
basınç anahtarı

ISE7m/ ISE7mG Serisi

·  Ölçülen değeri kontrol ederken ayar 
yapmak mümkündür

·  Açılı gösterge
·  Döner gösterge (336°)
·  IO-Link uyumlu.

Su için dijital akış 
anahtarı

PF3W Serisi

·  3 renkli/2 ekranlı gösterge
·  Entegre sıcaklık sensörü
·  Gressiz, RoHS uyumlu
·  Akışkan sıcaklığı: 0 ile 90°C arası (PVC 
boru tipi için 0 ile 70°C arası)

·  PVC boru tipi: İyondan arındırılmış su, 
kimyasal sıvılar vb. için geçerlidir

Elektromanyetik tip dijital 
akış anahtarı

LFE Serisi

·  Geçerli akışkanlar: Su, suda 
çözünebilir soğutucu madde

·  Kompakt, hafif:
-  56 mm x 40 mm x 90 mm  

(Y x G x D)
- Ağırlık: 340 g (LFE1m3)

·  Ters akış tespit edilebilir
·  Çalışma halinde Akışkan sıcaklığı: 0 ile 
85°C arası

·  Basınç kaybı: 0,02 MPa veya daha az.

Büyük akış için dijital akış 
anahtarı

PF3A7mH Sersi

·  Akış aralığı: Maks. 12000 l/dk.
·  Akış oranı 100:1
·  Baştan sona doğrusal boru yapısı
·  Basınç kaybı: %75 daha az (20 kPa ile 
5 kPa arası)

·  Yabancı maddelere karşı daha yüksek 
dayanım ve daha iyi tahliye

·  Geçerli akışkanlar: Hava, N2.

Dijital akış anahtarı
PFMC Serisi

·  3 renkli/2 ekranlı gösterge
·  Akış oranı 100:1
·  Baypas yapısı
·  Geçerli akışkanlar: Kuru hava, N2.

Sensörler
Basınç anahtarları Akış anahtarları
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Korozyona dayanıklı 
silindirler

CJ5/CJS Serisi

·  Çift etkili, tek rotlu silindirler
·  Paslanmaz çelikten yapılan tüm harici 
parçalar

·  Özel sıyırıcı, suyun silindire girmesini 
önler.

Hijyenik tasarımlı silindir

HY Serisi

·  Kolay temizlik için yapılandırılmış, suya 
dayanıklı silindir

·  Kullanım ömrü: Suya dayanıklı 
silindirlerden beş kat daha uzun

·  Harici sızdırmazlık elemanı malzemesi: 
NBR veya FKM seçilebilir.

Diyafram valf
AP Serisi

·  UHP gaz besleme hattı için uygundur
·  Gövde malzemesi: 316L SS
·  Havayla çalışan tip/Manuel kullanımlı 
tip

·  Yüksek basınçlı tip: Maks. 3000 psig 
(20,7 MPa).

Regülatör
AK Serisi

·  Genel uygulamalara yönelik tek veya 
çift kademeli regülatör

·  Yüksek giriş basınçlı tip: Maks. 
3500 psig (24,1 MPa)

·  Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik ve 
pirinç mevcuttur

·  Korozyona dayanıklı Ni-Cr-Mo Alaşım 
(2.4602) iç elemanlar mevcuttur.

Kompakt silindir
CQ2 Serisi

·  Çift etkili, tek rotlu, kompakt silindir
·  Küçük otomatik anahtarlar dört 
yüzeye monte edilebilir

·  Otomatik anahtar çıkıntı yapmaz.

Regülatör
KT Serisi

·  Tek kademeli regülatör
·  Giriş basıncı: Maks. 10000 psig 
(69 MPa)

·  Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik 
veya pirinç

·  Otomatik tahliye fonksiyonlu/
fonksiyonsuz mevcuttur.

Silindirler

APTech ürünleri
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SMC’nin Global Hizmet Ağı

Avrupa
Almanya  SMC Deutschland GmbH
Boschring 13-15, 63329 Egelsbach, Almanya
Telefon: (0) 6103/402-0 Faks: (0) 6103/402-139

İsviçre SMC Schweiz AG
Dorfstrasse 7, Postfach, 8484 Weisslingen, İsviçre
Telefon: 052/396 31 31 Faks: 052/396 31 91

Birleşik Krallık SMC Pneumatics (U.K.) Ltd.
Vincent Avenue, Crownhill, Milton Keynes, Buckinghamshire MK8 0AN, Birleşik Krallık
Telefon: 0845-121-5122 Faks: 01908 555064

Fransa SMC France
1, Boulevard de Strasbourg, Parc Gustave Eiffel
Bussy Saint Georges F-77607 Marne La Vallee Cedex 3, Fransa
Telefon: (0)1-6476 1000 Faks: (0)1-6476 1010

İspanya/Portekiz SMC España S.A.
Zuazobidea 14, 01015 Vitoria, İspanya
Telefon: 945184100 Faks: 945-184 510

İtalya   SMC Italia S.p.A.
Via delle Donne Lavoratrici - 20861 Brugherio (MB), İtalya
Telefon: +39 03990691

Yunanistan SMC Italia Hellas Branch
Tatoiou 103, Metamorphosi. 14451 Attica, Yunanistan
Telefon: 210 2717265

İrlanda SMC Industrial Automation (Ireland) Ltd.
2002 Citywest Business Campus, Naas Road, Saggart, Co. Dublin, İrlanda
Telefon: (0)1-403 9000 Faks: (0)1-464-0500

Hollanda SMC Nederland BV
De Ruyterkade 120, NL-1011 AB Amsterdam, Hollanda
Telefon: (0)20-5318888 Faks: (0)20-5318880

Belçika SMC Belgium NV/SA
Ternesselei 232, 2160 Wommelgem, Belçika
Telefon: +32-3-355-1464 Fax: +32-3-355-1466

Danimarka SMC Danmark A/S
Egeskovvej 1, DK-8700 Horsens, Danimarka
Telefon: 70252900 Faks: 70252901

Avusturya SMC Pneumatik GmbH (Austria)
Girakstrasse 8, AT-2100 Korneuburg, Avusturya
Telefon: 2262 62 280 Faks: 2262 62 285

Çek cumhuriyeti SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
Hudcova 78a, CZ-61200 Brno, Çek Cumhuriyeti
Telefon: 5 414 24611 Faks: 5 412 18034

Macaristan SMC Hungary Ipari Automatizálási Kft.
Torbágy u. 19, HU-2045 Törökbálint, Macaristan
Telefon: +36 23 513 000 Faks: +36 23 513 001 

Polonya SMC Industrial Automation Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 10A. Pass, 05-870 Błonie, Polonya 
Tel. (+48) 22 344 40 00 Faks (+48) 22 344 40 05

Slovakya SMC Priemyselná Automatizácia Spol s.r.o.
Fantranská 1223, Teplicka nad vahom, 01301, Slovakya
Telefon: 41-321321-1 Faks: 41-321321-0

Slovenya SMC Industrijska Avtomatika d.o.o.
Mirnska cesta 7, SLO-8210 Trebnje, Slovenya
Telefon: 7388 5412 Faks: 7388 5435

Bulgaristan SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD
Business Park Sofia, Building 8-6th floor, BG-1715 Sofia, Bulgaristan
Telefon: 2 9744492 Faks: 2 9744519

Hırvatistan SMC Industrijska Automatika d.o.o.
Zagrebacˇka Avenija 104,10 000 Zagreb, Hırvatistan
Telefon: 1 370 72 88

Bosna-Hersek <Distributor> A.M. Pneumatik d.o.o.
Ul. Goli Brijeg br. 64, BA-75000 Tuzla, Bosna-Hersek
Telefon: 352 821 81 Faks: 352 821 81

Sırbistan <Distributor> BEST PNEUMATICS d.o.o.
Toplice Milana 14A, RS-11050 Beograd, Sırbistan
Telefon: +381-113221758 Fax: +381-113227571

Ukrayna <Distributor> PNEUMOTEC Corp.
Vyshgorodskaya str., 23A, r.2, UA-04074, Kiev, Ukrayna
Telefon: 44 4606177 Faks: 44 4606177

Arnavutluk <Sales partner> SMC Industrijska Avtomatika d.o.o.
Mirnska cesta 7, SLO-8210 Trebnje, Slovenya
Telefon: +386 7388 5412 Faks: +386 7388 5435

Makedonya <Sales partner> SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD
Business Park Sofia, Building 8C, 6th floor, BG-1766 Sofia, Bulgaristan 
Telefon: +359 2 9744492 Faks: +359 2 9744519

Finlandiya SMC Automation Oy
PL72, Tiistinniityntie 4, SF-02031 Espoo, Finlandiya
Telefon: 207 513513 Faks: 207 513595

Norveç SMC Pneumatics Norway AS
Vollsveien 13 C, Granfos Næringspark N-1366 Lysaker, Norveç
Telefon: 67 12 90 20 Faks: 67 12 90 21

İsveç SMC Automation AB
Ekhagsvägen 29–31, 141 71 Huddinge, İsveç
Telefon: 8 603 12 00 Faks: 8 603 12 90

Estonya SMC Pneumatics Estonia Oü
Laki 12, EE-10621 Tallinn, Estonya
Telefon: 651 0370 Faks: 651 0371

Letonya SMC Automation SIA
Dzelzavas str. 120g, Riga, LV-1021, Letonya
Telefon: 781 77 00 Faks: 781 77 01

Litvanya SMC Pneumatics, UAB
Zalgirio g.96 LT-09300 Vilnius, Litvanya
Telefon: +370-5-230-8118

Romanya SMC Romania S.r.l.
Str Frunzei 29, Sector 2, Bucharest, Romanya
Telefon: 213205111 Faks: 213261489

Rusya SMC Pneumatik LLC.
Business center, building 3, 15 Kondratjevskij prospect, 
St.Petersburg, Rusya, 195197 
Telefon: (812) 303-6600 Faks: (812) 303-6601

Kazakistan LLP “SMC Kazakhstan”
Office 509, 18, Tsiolkovskij str. Astana, Kazakistan Cumhuriyeti
Telefon: (7172) 541-407

Türkiye SMC Turkey Otomasyon A.S¸.
Halkalı Merkez Mah, Basın Ekspres Cad,
Capital Tower No:9 Kat:11, 34303, Küçükçekmece / İstanbul, Türkiye
Telefon: 212-489-0440 Faks: 212-489-0437

Afrika
Kazablanka Şubesi   SMC France
Parc Industriel CFCIM Ouled Salah. Bâtiment N° 2, Lot N° 2, 1er Etage. Ouled 
Salah. 27182 Kazablanka – Fas
Telefon: 33 (0)1-72846125

Tunus <Distributor> Byms
9 rue de Plastic ZI Sidi Rezig BP 176 2033 Megrine Tunus
Telefon: (71) 428-272 Faks: (71) 427-758

Cezayir <Distributor> Electric Center
8 Bis Rue Ain Soltan, Les Oliviers, Kouba, Cezayir
Telefon: + 33 2 43 77 47 28 Faks: + 33 2 43 77 01 34

Mısır <Distributor> Saadani Trading & Industrial Services
94 Ismail El Fangari St., Nasr City, Kahire, Mısır
Telefon: 2-402 9662/2-262 3527 Faks: 2-402 5669

Nijerya <Distributor> Faraday Engineering Company Ltd.
24 Obafemi Awolowo Way, Bonfei Plaza, Second Floor, 
Ikeja Lagos State, Nijerya
Telefon: (01)4967615 Faks: (01)4967615

Güney Afrika SMC Corporation ZA (Pty) Ltd.
Unit 4 Midrand Central Business Park, 1019 Morkels Close 
Midrand 1682 Johannesburg, Güney Afrika 
Telefon: +27-11-568-2407 

Fildişi Sahili <Distributor> Afrique Industries
Zone 4C rue Fleming, 26 BP 931, Abidjan
Telefon: +225-21-244-604 Faks: +225-21-351-674

Senegal <Distributor> Codex
40 avenue Jean Jaures, Dakar
Telefon: +221-773-33-75-48 Faks: +221-33-842-03-36

Kamerun <Distributor> TMC
1871 Boulevard Liberté, BP 1976, Douala
Telefon: +237-696-03-22-01 Faks: +237-233-43-11-92

Kenya <Distributor> Flow Controls Ltd.
Off Lusaka Road, Pemba Street, Nairobi, Kenya
Telefon: +254-555-808 Faks: +254-551-880
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Asya/Okyanusya
Japonya SMC Corporation
Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japonya
TEL: 03-5207-8249 Faks: 03-5298-5362

Çin <Beijing/Shanghai> SMC (China) Co., Ltd.
A2, XingSheng Street, BDA, Beijing, 100176 Çin
Telefon: (010) 67885566 Faks: (010) 67881837

Çin <Guangzhou> SMC Automation (Guangzhou) Limited
2, Dongming Road 3, Science Park Guangzhou Hi-Tech Industrial 
Development Zone, Guangzhou, Çin
Telefon: (020) 28397668 Faks: (020) 28397669

Hong Kong <Hong Kong/South China> SMC Pneumatics (Hong Kong) Ltd.
29/F, Clifford Centre, 778-784 Cheung Sha Wan Road, 
Kowloon, Hong Kong, Çin
Telefon: 2744-0121 Faks: 2785-1314

Tayvan SMC Pneumatics (Taiwan) Co., Ltd.
No.16, Lane 205, Nansan Rd., Sec.2, Luzhu-hsiang,
Taoyuan-hsien, Tayvan
Telefon: (03) 322-3443 Faks: (03) 322-3387

Kore SMC Pneumatics Korea Co., Ltd.
Scout B/D 8F, 14, Gukhoe-daero 62-gil (Yeouido-dong),
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-914, Kore
Telefon: +82-(02) 3219-0700 Fax: +82-(02) 3219-0702

Singapur SMC Pneumatics (S.E.A.) Pte. Ltd. (Satış iştiraki)
33, Tuas Avenue 8, Singapur 639251
Telefon: 6861-0888 Faks: 6861-1889

Malezya SMC Automation (Malezya) Sdn Bhd. 
Lot 36, Jalan Delima 1/1, Subang Hi-Tech Industrial Park, Batu Tiga,
47500 Subang Jaya, Selangor, Malezya 
Telefon: +60-(03) 56350590 Faks: +60-(03) 56350602 

Tayland SMC (Thailand) Ltd.
134/6 Moo 5, Tiwanon Road, Bangkadi Amphur, Muang, 
Patumthani 12000, Tayland
Telefon: (02) 963-7099 Faks: (02) 501-2937

Filipinler Shoketsu SMC Corporation
Building 7, Don Mariano Lim Industrial Complex, 
Alabang-Zapote Road, Almanza, Las Piñas City, Philippines 1740
Telefon: (02) 809-0565 Faks: (02) 809-0586

Hindistan SMC Pneumatics (India) Pvt. Ltd.
A-4, Sector-88, Noida-201 305 Hindistan
Telefon: 0120-4780222, 2449222 Faks: 0120-2558933

Avusturalya SMC Pneumatics (Australia) Pty. Ltd.
14-18 Hudson Avenue, Castle Hill, Sydney, 
New South Wales 2154, Avusturalya
Telefon: (02) 93548222 Faks: (02) 93548252

Yeni Zelanda SMC Pneumatics (N.Z.) Ltd.
5 Pacific Rise Mt Wellington Auckland 1060, 
New Zealand (P.O. Box 62-226, Sylvia Park, Auckland, 1644)
Telefon: (09) 573-7007 Faks: (09) 573-7002

İsrail <Distributor> Baccara Geva A.C.S. Ltd.
Kvutzat Geva 1891500, İsrail
Telefon: 04-653-5960 Faks: 04-653-1445

Endonezya PT. SMC Pneumatics Indonesia
EJIP Industrial Park Plot 6J-1 Cikarang Selatan - Bekasi 
17550 Endonezya
Telefon: (0)21897-1123 Faks: (0)21897-0517

Vietnam SMC Corporation (Vietnam) Co., Ltd.
No. 63, Lo Lu Street, Truong Thanh Ward, District 9, HCMC, Vietnam
Telefon: +84-(0) 8-6281-1110 Fax: +84-(0) 8-6281-1120

Pakistan <Distributor> Jubilee Corporation
First Floor, Fakhri Trade Centre Shahrah-e-Liaquat P.O. Box 677 
Karachi 74200 - Pakistan
Telefon: 21-243 9070 / 21-243 8449 Faks: 21-241 4589

Sri Lanka <Distributor> Electro-Serv (Pvt.) Ltd.
124, Nawala Road, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka
Telefon: (011) 258-1104 Faks: (011) 250-1691

Birleşik Arap Emirlikleri SMC Pneumatics Middle East FZE
P.O. Box 261035, Jebel Ali, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
Telefon: 4 801 5900 Faks: 4 801 5988

Kuveyt <Distributor> Esco Trading Est.
Al Raqum Building, Tunis St.P.O.Box 44400 Hawally, Kuwait-ZIP: 32058
Telefon: 22643710/22634777 Faks: 22643709

Suudi Arabistan <Distributor> Alsaggaf Trading Co.
P.O Box 3385 Jeddah 21471 Suudi Arabistan
Telefon: 2-673 1857, 2-676 1574 Faks: 2-670 8173

Bahreyn <Distributor> Mohammed Jalal & Sons W.L.L. Technical & 
Automative Services
239, Sh. Salman Highway, P.O. Box 747, Bahreyn, Arap Körfezi
Telefon: 17252606 Faks: 17254638

Bangladeş <Distributor> Chemie International
B-20/28 Babor Road (Gr.Floor) Mohammadpur, 
Dhaka - 1207 Bangladeş
Telefon: 9132538/0171-546863 Faks: 9131512

Katar <Distributor> INTECHS WLL
P.O.Box 37956, Doha, Katar
Telefon: 4430035 Faks: 4430025

Umman <Distributor> Al Wadood Modern Enterprises LLC
P.O. Box 154, Rusayl - behind Amiantit Oman, Muscat, Umman Sultanlığı 
Telefon: +968-2442 3434 Faks: +968-2442 2349 

MYANMAR <Distributor> MYANMAR GOLDEN TOP CO., LTD.
No.25(A)South Race Course Street, Tamwe Township, Yangon, Myanmar 
Telefon: +95 01-557-886

Amerika
Amerika Birleşik Devletleri SMC Corporation of America
10100 SMC Blvd. Noblesville IN 46060, Amerika Birleşik Devletleri
Telefon: 317-899-4440 Faks: 317-899-0819

Kanada SMC Pneumatics (Canada) Ltd.
6700 Millcreek Drive, Unit #3, Mississauga, ON L5N 8B3, Toronto
Telefon: +1-905-812-0400 Faks: +1-905-812-8686

Meksika SMC Corporation (Mexico), S.A. de C.V.
Carr. Silao-Trejo K.M. 2.5 S/N Predio San Jose del Durazno 
C.P. 36100, Silao, Gto. Meksika
Telefon: 472-72-2-55-00 Faks: 472-72-2-59-44, 472-72-2-59-46

Brezilya SMC Pneumáticos do Brasil Ltda.
Av. Piraporinha, 777 Bairro Planalto, São Bernardo do Campo 
São Paulo, Brezilya ZIP : 09891-001
Telefon: 11-4082-0777 Faks: 11-4082-0685

Şili SMC Pneumatics (Chile) S.A.
Av. La Montana, #1115 P. Norte km. 16,5
Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Şili
Telefon: +56-2-270-86-00 Faks: +56-2-270-86-01

Kolombiya SMC Pneumatics (Chile) S.A.
Av. La Montana, #1115 P. Norte km. 16,5
Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Şili
Telefon: +56-2-270-86-00 Faks: +56-2-270-86-01

Arjantin SMC Argentina S.A.
Austria Norte 1831, Troncos del Talar,
Parque Industrial Tigre, Buenos Aires - Arjantin
Telefon/Faks: +54-011-4555-5762 

Bolivya SMC Pneumatics Bolivia S.r.l.
Av. Canal Cotoca # 2635 (entre Calle 9 y 10) Santa Cruz, Bolivya
Telefon: (0) 3-3649957 Faks: (0) 3-3649959

Venezuela SMC Neumatica Venezuela S.A.
Ave. Michelena Zona Industrial Edificio Canaima Local 4 
Valencia-Edo Carabobo, Venezuela
Telefon: 241-8345617 Faks: 241-8348258

Peru SMC CORPORATION PERU S.A.C.
Calle Andres Reyes 191, San Isidro, Lima, LIMA27, Peru
Telefon: 1-4401280 Faks: 1-4401280

Ekvador <Distributor> ASSISTECH CIA. LTDA.
Calle de Los Eucaliptos E3-42 y De los Cipreses Quito-Ekvador
Telefon: 6003690/6003691 6003692/2807963 Faks: 2804750

83 ülkede bulunan 500 satış ofisimizle, 8.232 kişiden oluşan satış ağımız 
sayesinde müşterilerimizle yakın ilişkiler kuruyoruz.
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SMC Turkey Otomasyon A.Ş

Halkalı Merkez Mahallesi,

Basın Ekspres Caddesi

Capital Tower No:9 Kat:11,

34303 Küçükçekmece- İstanbul / TÜRKİYE

Telefon: 0212 489 04 40

Fax: 0212 489 04 37

satis@smcturkey.com.tr

www.smcturkey.com.tr


