Sag kolunuz
SMC'nin robotik ¢cozumleri







SMC, global tek tedarikciniz

SMC’nin robotik ¢oziimleri
icindekiler

Tanitim
Uzman gorust - Andreas Czezatke, SMC Austria

Robotik igin ¢oziimler
Anahtar ¢ozumler
Tutma igin 6zel - vakum tasima - kaynak - boyama
Sizin igin bagska ¢dzimler

UR + sertifikali MHM manyetik tutucu Kkiti

Uygulamalarinizdaki ¢ézimlerimiz
Vakum tasima & tutma
Kaynak & Boyama
Diger uygulama ornekleri
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Endustriyel robotlar insan yaraticilgi
ile degistirilemez

Endustriyel robotlarin yukselisi, yillik % 15
blyume ile (kaynak: Uluslararasi Robotik
Federasyonu) diinya ¢apinda daha fazla yer
tutmaya devam ettikce, degisen Uretim sahasina
ayak uydurabilecek tedarikgileri bulma ihtiyaci
giderek artmaktadir.

2020 yihna kadar 1.7 milyon ek robotun
fabrikalarda g¢aligacagi tahmin ediliyor. Ve
Avrupa bunun kalbinde, diinyanin en yulksek
rakamina sahip, en son istatistikler 10.000 kisi
basina 106 oldugunu goésteriyor. Cunku Ureticiler
rekabet icinde kalmak ve kitada Uretimi
surdurmek istiyorlar.

Fakat robotlar asla stratejik distinme, icat ve
ayrinti icin insan yeteneginin yerini almayacak
ancak yine de ikisi birlikte ¢alisabilir.

Misterilerimiz ilham kaynagimiz

Daha dnce mUmkun oldugu disuntlmeyen
¢ozlimler bulmak ve Gretmek igcin SMC Urinlerini
kullanarak yaratici dehalarindan yararlanirken
bize her giin ilham veren musterilerimizle yakin

calisma iliskisinde bulunmanin tadini ¢ikariyoruz.

Buna mukemmel bir érnek, robot is parcasini
tutarken robotun ucuna bagli olan LAT3 kart
motorumuz kalite kontrol iglemini
gerceklestirmesidir.

Sag kolunuz

Mdasterilerimizin ihtiyaclarini ve ihtiyag duyduklari
bilesen tirlerini anlamak, kompakt, hafif ve ener;i
verimli bir dizi ¢dzum Urettigimiz anlamina gelir.
Bu, 83 Ulkede ofisleri olan kuresel altyapimiz
tarafindan desteklenmektedir ve 2.000 muhendis
olaganustl hizmet seviyeleri sunmayi taahht
etmigtir.

Endistriyel robotik ¢caginin ihtiyaglarini
karsilamak igin tasarlanmig SMC ¢o6ziimleri
hakkinda daha fazla bilgi edinmek igin

J ; okumaya devam edin.

Mdusterilerimizin ihtiyaglann ve
ihtiyag duyduklan bilesen
turlerini anlamak, kompakt,
hafif ve eneriji verimli bir dizi
cOzUm Uretti§imiz anlamina

gelir.

Mr. AndreasCrezatke
Robot Alaninda Uzman

SMC Avusturya
Global Cobot Proje Lideri CEE
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Anahtar Cozumler

o

Robotunuzda kablo karmasasindan kurtulun

Dunyanin ilk entegre Kablosuz valf sistemi ile, herhangi bir robotik uygulama hem kurulum suresinin azalmasindan
hem de Uretimin maliyetli calismama suresinden yararlanabilir. Endistriyel iletisim kablolari olmadan daha kolay ve
uygun maliyetli.

Kablosuz sistem
EIAE EX600-W Serisi

- Daha az kablo ve konektér, daha az kurulum ve bakim, daha az kirilma ve
baglanti kesilmesi riski - Makinenin kullanilabilirligini artirin (OEE iyilestirmesi)
- Tamamen guvenilir, gurlltiye dayanikli iletisim elde edin - 2,4 GHz ISM
bandinda frekans atlama ve veri sifreleme.

Kablolu bir ¢6ziim segerseniz, |0-Link de dahil
olmak lizere iletisim protokollerinizle uyumiu
bir dizi fieldbus sistemine sahibiz.

Entegre fieldbus sistem tipi Giris / cikis igin fieldbus sistemi

5‘% EX260 Serisi BEE EX245 Serisi

&

- Dogrudan robot kolunuza monte edin - Kiiglik ayak izi ve - Montaj slirenizi ve kablolarinizi azaltin - Tak ve Calistir
papatya zinciri topolojisi ile kablolama AIDA

Uzun baglanti surelerinden kurtulun.Hizli baglanti

Speedcon konnektorleri. -Saglam ve glriltiye dayanikli - Fiber optik iletigsim

- Robotunuzun “tool changing” islemini hizlandirin - Hizh
baslatma fonksiyonu. >

Robotunuzun ihtiyag duydugu yerden kazandiran 3'G | arada elektrikli ¢ozim

Minyatlrlestirme, robot uygulamanizin verimliligini arttirmak igin énemli bir faktérdir ve bu nedenle dogrusal bir
motoru, dogrusal bir yatagi ve bir pozisyon sensdrinu entegre eden ultra kompakt bir ¢ézum tasarladik.

Kart motor
EEsE | AT3 Serisi

- = ‘Bu minyatlr lineer motor ile uzunluk 6lglin, tasiyin veya itin.
- Hemen hemen her yere yerlestirin - 9 mm yiksekliginde bir kredi karti boyutu
-‘Dongu surelerinizi glivence altina alin - Yiksek hizli yanit ve galisma.

6 Boyutlar ve diger ayrintilar igin www.smc.eu
adresindeki her bir serinin genel kataloguna bakin.
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SMC robotik ¢cozimleri

Anahtar ¢cozimler

Robotunuzun daha hizl hareket etmesine izin verin; verimlili§inizi artinn

J Serimiz, agirhik ve boyut optimizasyonu konsepti altinda 6zel olarak tasarlanmis bir dizi pnématik ¢dézim
icermektedir. Bu seriler, atalet yukleri azaldikga robot kolunuzun daha hizli hareket etmesini ve buylk olgtide

kisaltilmis cevrim sureleri sayesinde daha uretkenligi arttirir.

5-yollu bobinli valf
BWE JSY Serisi

- Piyasadaki en dar,5 yollu bobinli valf (6,4 mm)

- Benzer valf genisligine sahip diger serilere kiyasla daha iyi
akig Ozellikleri ve daha hizh tepki stresi.

Parelel Tip Havali Tutucu
(OO ..
E;:% JMHZ2 Serisi

- Robotunuzdaki atalet momentlerini en aza indirin - Toplam
uzunluk %21'e kadar kisaltiimis ve 1) agirlik %43'e kadar
dislrtlmis 1)

- Performansinizi arttirin - Daha yuksek agilma/kapanma stroku
ve daha uzun tutma mesafesi bir alt boyuttaki silindir ¢api ile
mumkunddar.

- Hassas tutus elde edin - Yiksek tekrarlanabilirlik £ 0.01 mm.

Yeni
Uridn

1) Tum karsilagtirmalar piyasadaki benzer modellerle yapilir.

Kompakt hiz ayar valfi
RgE JAS Serisi
[a]£ 5!

- Dar alanlara uygun -% 43,3'e kadar yukseklik azalmasi

- Montaji ve kullanimi kolay - Manuel bas kitle veya diiz uglu
tornavida ile hizini ayarla.

-
N

\ .

AN

Pnomatik Silindirler
=aE JCQ/IMGP/JCM/JMB Serisi
i

- Robot manipulasyonu i¢in uygundur - Toplam uzunluk
kisaltilarak % 69'a kadar daha hafif yapi. Gelistirilmis gevrim
sureleri

- Daha iyi kullanim - Kompakt, yatakl, saplamali ve kalem
tip pndématik silindirlerde optimum islevsellik i¢in ara ¢aplar
secilebilir
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- Robotunuzdaki atalet momentlerini en aza indirin - Toplam 
  uzunluk %21'e kadar kısaltılmış ve 1) ağırlık %43'e kadar 
  düşürülmüş 1) 
- Performansınızı arttırın - Daha yüksek açılma/kapanma stroku
  ve daha uzun tutma mesafesi bir alt boyuttaki silindir çapı ile 
  mümkündür.
- Hassas tutuş elde edin - Yüksek tekrarlanabilirlik ± 0.01 mm.


1) Tüm karşılaştırmalar piyasadaki benzer modellerle yapılır.
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Robotunuzun hareketlerine dayanacak sekilde tasarlanmistir.

Robot uygulamalarinin genellikle hizli ve karmasik hareketlere dayanmasi gerekir. Uriinlerinizin émriini

uzatarak bakim igin surrekli duruslari unutmaniz icin iste size teklifimiz var.

Asinma dayanimli hortumlar

=iEE TUZ Serisi
i

- Bu 6zel poliliretan tip ile kayar hareket
asinmasindan kaginin

- Emin olun ¢ok uzun surecek - 10 milyon
déngliden sonra maksimum asinma 0.16
mm

-Dar hortumlama alanlarinda sigar - Kugik
pbukdlme yarigap!.

Robotunuzun araglarmi degistirmek hi¢ bu kadar kolay olmamisti

Doner pnomatik rakor
ElRE KS/KX Series
2

‘Robotlardaki salinimli veya dénen
bolumler icin ideal - Bilyali yatakh
rulman

- Rakor ve hortum tesisatindaki
asinmayi ortadan kaldirin - Hortum
doénus 6nleme mekanizmasi

- Yuksek hizli uygulamalar igin 6zel
versiyon (KX Serisi).

Ddner dagitici

BN MQR Serisi
&)

- Donen ve kayan bilesenlere hava

beslemesini mimkin kilar (16

istasyona kadar)

- Robotunuzun ritmine ayak uydurur:
izin verilen rpm: 200 to 3000

‘Uzun édmur: 1 milyar ¢evrime kadar.

Ayni robot uygulamasinda birka¢ aracin kullaniimasi gerektiginde, tereddiit etmeyin, bir sonraki triinimuze bir gz atin.

8 Boyutlar ve dider ayrintilar igin www.smc.eu
adresindeki her bir serinin genel kataloguna bakin.

Otomatik arag degistirme sistemi

EEE MA Serisi

- Ayarlama veya 6gretme gerektirmeden robot el araglarinin otomatik degisimi
- Esnek Uretim Sistemine (FMS) entegre edin
- Glvenligi dikkate alarak - Hava basinci kaybi oldugunda dismeyi dnlemek igin

yerlesik ariza emniyet mekanizmasi.
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Aynı robot uygulamasında birkaç aracın kullanılması gerektiğinde, tereddüt etmeyin, bir sonraki ürünümüze bir göz atın.
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Ozel ¢dziimler

SMC robotik ¢ozumleri
Ozel géziimler

o

Tutma konusunda gucliukler mi ¢ekiyorsunuz ? Biz bu sorunu ¢ozmeye haziriz !

Pnomatik, elektrikli veya hig hayal etmediginiz birgsey, SMC'nin robotunuzla istediginiz her seyi tagsimasina izin

veren ¢ok gesitli segenekler.

Pnomatik tutucular

E#E MH Serisi
[=]5F

‘Her seyi kavrayin - 2, 3 ve 4 parmakli paralel stilde, agisal
stilde mevcuttur

- Istediginiz her yere her sekilde monte edin - Yiiksek
derecede montaj esnekligi ve gesitli toz koruyuculari

- Hassas tutus elde edin - + 0.01 mm'ye kadar hassas
tekrarlanabilirlik.

Manyetik tutucu

% MHM Serisi
[=]¥

- Delikli ve plrazlu ylzeylere sahip ferromanyetik is
pargalarini tutar

- Glven ve emniyetle tutun — 1000N' a kadar tutma kuvveti,
ayrica hava kapaliyken bile is pargasinin kavranmasini
garanti eder

Verimliliginizi artinin - Gevrim surelerinizi azaltin.

Elektrikli tutucular

EEE | EH Serisi

- Aralarindan se¢im yapabileceginiz ¢ok gesitli mekanikler -

Ozel elektrik ¢ozUmu

- Hiz, kuvvet & pozisyon kontroll — Dijital /O yada fieldbus
komutlari, 10-Link dahil

-Ihtiyaciniz olani kavramanizi saglama - Farkli boyutlarda is

pargalarini tanimlamak igin kavrama kontrolu iglevi

- Daima giivenlik géz éniinde bulundurularak - Is pargasi

dismesini 6nleme fonksiyonu.

Cift tutuculu dondiirme unitesi

EfE MHS Serisi

- Sinirh alanlarda ¢alismak igin 3 parmakli hava tutucularimizi
ters gevirme Unitesine monte edin - Haval tutucular paralel
monte edilerek gereken dénus ¢apinin azaltildi

- Makinelerinizi kiiglltin

O
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Komple vakum ¢6zUmiinizi olusturun

Robot uygulamaniz igin vakum bir zorunluluksa, buyuk bir teklifimiz var: hafiflik, daha kisa tepki sureleri, entegrasyon
veya gesitli malzeme ve sekiller, ihtiyaciniz olan her sey vakum bolimimizde bulunabilir.

Vantuzlar

% ZP Serisi

[E]

‘Farkli boyut, sekil, agirlik ve / veya malzemeden is pargalarini
tasimak igin ylksek esneklik - Genis vantuz tipi portféyine ek iz
yapmayan , antistatik, FDA uyumlu ve disk tutma veya panel
tutma segenekleri

- Kolay montaj - Cok kisa toplam uzunluk, kompakt yay
govdesi, genis hortumlama ve yedek parca segenekleri.

Vakum uretegleri
ZU[ZH[ZK2/ZL Serileri

%]

- Cevrim suresini kisaltin - Cok gesitli hafif ve kompakt
vakumjeneratorleri

- Her seyi tastyin - farkh boyutlar, sekiller, agirliklar ve / veya
malzemeler

- Kullanim esnekligi - Kontrol valfleri, susturucular, filtreler,
dijital basing anahtarlari, hatta enerji tasarrufu fonksiyonu ile
mevcuttur.

10 | Boyutlar ve diger ayrintilar igin www.smc.eu
adresindeki her bir serinin genel kataloguna bakin.
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SMC robotik ¢ozimleri
Anahtar ¢ozimler

Vakum ureteci entegre edilmis vakum pedi

EE ZHP Serisi

- Sikisik alanlara kolayca yerlestirin - Vakum Ureteci ve vantuz
entegre

- Montaji basitlestirin ve bakiminizi azaltin - Papatya zinciri

hortumlama ve kilitli plaka yapisi

- Is pargalarinin ayrilmasini ve birakilmasini

kolaylastirin - Tutma ylzeyinde kanall yapi ve
kumlanmis pedler.

Vakum sensori
ERE |SE20/ZSE20 Serisi
a

- Agirlik eklemeden igsleminizin kontrol altina alin - Sensor
boyutu 30 mm x 30 mm x 31,5 mm

‘Hizli ve esnek - Kolay kurulum ve kisa gecikme suresi:
-Proses verimliligini artirin ve makine kullanilabilirligini artirin -
[O-Link uyumlu.

Vakum tasarruf valfi

BEE ZP2V Serisi
i

- Degisim islemlerinden kaginin ve kontrol devrenizi
basitlestirin - Is pargasi olmadiginda vantuzun vakum hattini
kapatir-

- Enerjiden tasarruf edin - Nesneyi emmeyen veya dlzensiz
emen vantuzlardan neredeyse hig kayip olmag.

Temassiz Tutucu

- Tagl ve iz birakma - Is pargasina fiziksel temas yok
- Farkli boyutlari, malzemeleri ve sekilleri nazikge tasiyin -
Siklon ve Bernolli tipi tutucular

-Kurulum ve bakim calismalarini en aza indirin - i¢
kisimdan sokullp temizlenmesi mimkanddr.

11
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Kaynak robotunuz icin dayanikli géziimlerimiz

Kaynak yapilacak malzemenin sabitlenmesi ve konumlandiriimasi igin akim direngli ¢dzumlerin yani sira, curuf
sigramalarina maruz kalan zorlu ortamlar i¢in kaynak sektériine uygun ¢ok ¢esitli hortumlar da mevcuttur.

Kenetleme silindiri Pin kenetleme silindiri

B8 CKZT serisi Zhy CKQ Seris

ot ozl

- Kaynak ortamlarinda kenetleme islemlerinizi saglayin - Kaynak - Manyetik alanlara maruz kalan ortamlarda bir defada
ctrfuna dayanikli yapi. Minimum cikintiya sahip yuvarlak kapak konumlandirma ve kenetleme

tasarimi ve serbest birakma diigmesi, kaynak sigramasi birikimini - Kaynak dostu, ancak robot kollarinda kullanim igin hala hafif
azaltir ve kompakt

- Glvenlik garantisi - Acil durdurma sirasinda is pargalarinin
dismesini 6nleyen kilit mekanizmasi.

- Kliguk is parcalarini kenetlemeniz mi gerekiyor? Hafif ve kompakt
model - 580 g kadar hafif ve 34 mm genisliginde ve 192,4 mm
yuksekliginde.

Alev Almayan Hortumlar
HisE  TRS/TRBU/TRTU Serisi

- Ark ve punta kaynagi i¢in uygundur - Aleve almaz regine hortum (UL-94
Standardi V-0'a esdeger)
- Genis segenekli aleve dayanikh hortumlar
- TRS Serisi: en temel SMC aleve dayanikh hortumu
- TRBU Serisi: ¢ift katmanli aleve almaz politiretan hortum
- TRTU Serisi: dis tabaka ve i¢ boru arasina aliminyum tabaka
yerlestirerek sigramaya kargi direnci artiran ¢ katmanl poliiretan hortum
TRTU en zorlu ortamlarda en iyi performansi verir.

12 | Boyutlar ve diger ayrintilar igin www.smc.eu
adresindeki her bir serinin genel kataloguna bakin.
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- Kaynak ortamlarında kenetleme işlemlerinizi sağlayın - Kaynak cürfuna dayanıklı yapı. Minimum çıkıntıya sahip yuvarlak kapak tasarımı ve serbest bırakma düğmesi, kaynak sıçraması birikimini azaltır



- Küçük iş parçalarını kenetlemeniz mi gerekiyor? Hafif ve kompakt model - 580 g kadar hafif ve 34 mm genişliğinde ve 192,4 mm yüksekliğinde.
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SMC robotik ¢oztimleri
Ozel Cozumler

Boya kalitesi sart oldugunda

Boya kalintilarinin zararh etkilerini dnlemek igin otomotiv ve boya endustrileri igin uygun bir secgim olan ve silikon
icermeyen Urlinlerle boyama uygulamanizi kolaylastiriyoruz.

Su ve kimyasal bazh sivilar igin valf VCC ideal eslesme - Paslanmaz gelik baglanti
% VCC Serisi g VCK Serisi

B [&l;

- Robot kolunuz igin mikemmel tasarim - azaltiimis boya Boya kimyasallarina dayanimli - SUS316L paslanmaz celik
birikintili re¢ine govdesi sayesinde yerden tasarruf saglayan -Artik sivi miktarini azaltir - Regine yiizey sizdirmazhg

ve hafif valfler o ‘Dar alanlarda kolay kurulum ve sékme, boru hacmi azaltildi

- Su ve kimyasal bazl boya, temizlik icin hava ve solvent _ 40° déner dirsek.

uyumlu anti-statik manifold
-Yuksek guvenilirlik ve uzun émir (2 milyon gevrim).

A\
Floropolimer hortum Yuksek saflikta floropolimer baglanti elemani
HE&E TH Serisi B#E LQ Series
Zorlu kosullarda kullanim igin mikemmel - 200 °© C'ye kadar - Otomotiv endustrisinde boya hatlari Gzerindeki arag
olan zorlu akigkanlara ve goziicllere ve ayrica yiiksek gOvdeleri igin boyama hatlarindaki boya kalntilarini énler - Yeni

PFA malzemesi, pargacik Uretimini ve TOC degerini (toplam
organik karbon) neredeyse en zorlu uygulamalarda bile gtivenli
kullanima olanak saglayarak ortadan kaldirir.

-200 ° C'ye kadar zorlu sivi ve solventlere karsi dayanikl

‘Hortum bikilimesine ve deformasyonuna karsi gligli direng.

isletme basinglarinda kullaniimasina karsi son derece
dayaniklidir.

ZS\VC | 1
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Sizin icin diger cozumler

o

Termo-ciller
Bi#® HRS/HRSE/HRSH Serisi

En iyi termo-cilleri takarak kaynak uygulamalarinizda iginiz
rahat olsun. Sicakhgi hassas sinirlar i¢cinde tutarak kaynak
kalitesini artiracak, sigramayi azaltacak ve torglarin dGmrinu
uzatacaksiniz.

Sogutmay gelistirmek igin eklencek urtnler
Dogrudan calisan 2 portlu
solenoid valf
VXZ Serisi
Su icin dijital akis salteri
PF3W Serisi

Hava kurutucu kombinasyonu
BER AF + AFM/AFD + IDG Serisi

Hava filtresi, sis ayirici ve kurutucu ile birlikte robota kaliteli
hava saglayarak kaliteli boyamayi saglayin.

Elektrikli is elemanlari

%ﬁ LE Serisi

[m]375%

Size uyum saglayan ve robotunuzun ihtiya¢ duydugu akiciligi
saglayan SMC Elektrikli AktGatorlerle glicinuzde hareket
edin.

Portal robotunuza Fieldbus veya 10 baglantisi Gzerinden en

iyi, en uygun sekilde kontrol ederek ¢ dogrusal yénde
hareket etme 6zgurligu verin. -
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adresindeki her bir serinin genel kataloguna bakin.

Dijital bosluk algilayici

BEEE |SA3 Serisi

Kaynak yapmadan énce hammaddelerin varhgi,
yerlestiriimesi ve yakinlik konfiglirasyonu igin kullanin ve
hassas hatalardan kaynaklanan arizalari azaltin.

Guvenlik valfi
EEE \/P-X555 Serisi

Uygulamanizda glvenligi saglayin (6zellikle tagima
islemlerinde 6nemlidir) - Acil bir durumda artik basing
tahliyesi.

Darbe iiflemeli valf
BE AXTS Serisi

IRobotunuzun Gfleme uygulamalarinda enerji
verimliliginizi artirin - Hava akigini otomatik olarak
acma / kapatma.
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UR + sertifikalil MHM manyetik tutucu kiti

Esneklik, kolay entegrasyon ve hizli ¢calisma,
endustrinin giderek daha fazla talep ettigi 3
gerekliliktir; igbirlikgi robotlarin (kobotlarin) sahip
oldugu ayni 3 6zelliktir.

UR, her buyuklikteki isletmeler i¢in insanlarla
dogrudan etkilesim icinde galisabilecek kobotlar
tasarlayarak Uretimi gelecege tasimak istiyor.
Uriinler UR + olarak onaylanarak, bu tiir kobotlara
tak ve galigtir olarak ¢alistiklari dogrulanir.

SMC, MHM serisi manyetik tutucu ile UR +
gelistiricisi olarak kabul edildi. Diger UR + sertifikali
dranler gibi MHM size basagidaki faydalarini sunar:

- Kolay programlama ve hizli kurulum - Son derece
dusik devreye alma slresi ve hizli ¢calistirma

- Esnek otomasyon - Hafif, yerden tasarruf saglayan
ve Uretim duzenini degistirmeden kolay ve hizli
yeniden devreye alma

-Isbirlikgi ve glivenli - Risk degerlendirmesinden
sonra guvenlik bariyeri olmadan ¢alisma.

SMC robotik ¢dztumleri
UR + sertifikali

Digerlerinin yapamadigini,
optimum performansla
gerceklestirir

Geleneksel vakum sistemleri veya mekanik
tutucular uygun ¢ézumler olmadiginda, bir
miknatisla tutan bu tutucu, purtzli bir
yuzeye sahip ig pargalarini aktarmak igin
en iyi segenektir,

Degistirilebilen tampon kalinhigi tasarimi
sayesinde tutulan pargaya zarar verme
yada tutma kuvveti ayarlanarak ikici bir is
parcgasini alma olasiligi engellenir

Diger farkli 6zellikler arasinda, is pargasi
serbest birakildiginda minimum artik tutma
kuvveti ile azaltilmis ¢gevrim suresi ve hava
kapatildiginda bile pargalarin guvenli bir
sekilde tutulmasi yer alir.

MHM, UR + sertifikali ve URCap eklentisi
de dahil olmak Uzere entegre edilmesi ve
programlanmasi kolaydir.

Uygulamalar

- Paketleme

- Montaj

- Pick & Place
-CNC

- Uriin besleme
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Uygulamalar

o

Uzun yillara dayanan deneyimimiz sayesinde ¢ozumlerimizi ihtiyaglariniza en iyi sekilde
uyarlayabilir ve boylece 0zel gereksinimlerinizi kargilamak i¢in mukemmel bir Grin sunabiliriz.
Yuksek hiz ve frekansimizdan faydasiyla beraber, toplama ve yerlestirme, kutulama, kasalama
kartonlama veya paletleme gibi en yaygin uygulamalar igin kompakt, hafif ve glvenilir
¢bzumlerimizden faydalanin.

Vakumla tasima

Cok kademeli ureteg
ZL112A Serisi

Kompakt vantuz
ZP3E Serisi

Asinma dayanimli
hortum
TUZ Serisi
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SMC robotik ¢ozumleri
Vakum & Tutucu ekipmanlari

Tutucular e
Paralel pnomatik tutucu

MHZ Serisi
Genis tip paralel

pnomatik tutucu
MHL2-Z Serisi

Kompakt silindir
ﬂ | JCQ Serisi

=<

Kompakt hiz ayar valfi
JAS Serisi

Asinma dayanimli hortu
TUZ Serisi

N
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Arac Uretiminde robotlar icin 6zel cdzUmlerimizden yararlanin. Birkag proses arasindan, Urunlerimizi kaynak,
kaynak kalitesini artirma ve Uretimde duruslari dnlemek icin vurgulayabiliriz. Boya yaparken yuksek boya
kalitesi icin boyanin glvenilir ve hizli bir sekilde uygulanmasini sagliyoruz.

Kenetleme silindirleri

CKZT Serisi Kompakt 5 yollu
bobinli valf
JSY Serisi

Termo-ciller
HRSH Serisi

Ug katmanh
poliiretan hortum
TRTU Serisi
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smc
Daktilo Metni

smc
Daktilo Metni
Araç üretiminde robotlar için özel çözümlerimizden yararlanın. Birkaç proses arasından, ürünlerimizi kaynak, kaynak kalitesini artırma ve üretimde duruşları önlemek için vurgulayabiliriz. Boya yaparken yüksek boya kalitesi için boyanın güvenilir ve hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlıyoruz.

smc
Daktilo Metni


SMC robotik ¢oziumleri
Kaynak & Boyama

Boyama

Paslanmaz
Floropolimer hortum celik

TH Serisi A rakorlar
N VCK Serisi

Kablosuz alt
modil
EX600-W Serisi

Su ve kimyasal bazli
akigkanlar igin valf
VCC Serisi

Kablosuz ana modiuil
EX600-W Serisi

N
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Diger uygulama ornekleri

Cam tasima
uygulamalarinda taginan
cam Uzerinde vantuz izleri
birakilmamahdir. Bu
amagla, iz birakmayan
vantuzlarimizi kullanin— ZP2
serisi

Vakum Ureteci igin yer
sarttir. Ejektora Gzerinde
vantuzlarimizla papatya
dizilimi hortumlamadan
yararlanin — ZHP Series

Vantuzlar delikli ve
purdzli yazeylere sahip
ferromanyetik is
pargalarini tasimada
kullanilamaz. Bunun
yerine manyetik
tutucumuzu kullanin. —
MHM Serisi

SMC robotik ¢dziimleri

Diger uygulama ornekleri
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SMC robotik ¢ozimleri

Diger uygulama ornekleri

Gida endustrisinde yuksek
hizli 6rimcek robotlarla
ambalaj filmi kaph dizensiz
is parcalarini tagimak,
ambalajin seklini alabilen
ince kenarli bir vantuz
gerektirir. Bu amagla, FDA
uyumlu mavi vakum
pedlerimizi kullanin — ZP3P
Serisi

Elektronik ve yari iletken
endustrilerindeki is
parcalarinda emis izleri
birakilmamalidir. Alternatif
olarak, temassiz
tutucularimizi kullanin -
XT661 Serisi

Surekli paketleme
islemlerinde eneriji
verimliligi sarttir. Bu
sekilde, hepsi bir arada
vakum ejektérimuzin
enerji tasarrufu fonksiyonu
sayesinde en verimli
sonuglari elde edin —
ZK2-A Serisi
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Austria +43 (0)2262622800 www.smc.at

Belgium +32(0)33551464  www.smc.be

Bulgaria +359 (0)2807670  www.smc.bg

Croatia +385 (0)13707288  www.smc.hr

Czech Republic +420 541424611  www.smc.cz

Denmark +45 70252900 www.smcdk.com
Estonia +372 6510370 www.smcpneumatics.ee
Finland +358 207513513 www.smc fi

France +33(0)164761000 www.smc-france.fr
Germany +49(0)61034020  www.smc.de

Greece +302102717265  www.smchellas.gr
Hungary +36 23513000 www.smc.hu

Ireland +353 (0)14039000  www.smcautomation.ie
Italy +39 0292711 www.smcitalia.it

Latvia +371 67817700 WWwW.smc.lv

2021 yihinda Tirkiyede basilmistir.

Expertise — Passion — Automation

office@smc.at
info@smc.be
office@smc.bg
office@smc.hr
office@smc.cz
smc@smcdk.com
smc@info@smcee.ee
smcfi@smc.fi
info@smc-france.fr
info@smc.de
sales@smchellas.gr
office@smc.hu
sales@smcautomation.ie
mailbox@smcitalia.it
info@smc.lv

SMC Turkey Otomasyon A.S.
Halkali Merkez mah. Basin Ekspres Yan Yolu

Capital Tower N0:9 K:11, 34303

Kiiclikgekmece/istanbul

Lithuania  +37052308118 www.smclt.It
Netherlands +31 (0)205318888  www.smc.nl
Norway +47 67129020 WWW.SMC-NOrge.no
Poland +48 222119600 www.smc.pl
Portugal +351 214724500 WWW.SMC.eu
Romania  +40 213205111 www.smcromania.ro
Russia +7 8123036600 WWW.Smc.eu
Slovakia +421(0)413213212  www.smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smcC.Si

Spain +34 945184100 Www.smc.eu
Sweden +46 (0)86031200  www.smc.nu
Switzerland +41(0)523963131  www.smc.ch
Turkey +902124890440 www.smcturkey.com.tr
UK +44 (0)845 121 5122 www.smc.uk

info@smclt. It

info@smc.nl
post@smc-norge.no
office@smc.pl
apoioclientept@smc.smces.es
smcromania@smcromania.ro
sales@smcru.com
office@smc.sk
office@smc.si
post@smc.smces.es
smc@smc.nu
helpcenter@smc.ch
info@smcturkey.com.tr
sales@smc.uk

Ozellikler 8nceden haber verilmeksizin ve imalatgi tarafindan herhangi bir yiikiimliliik altina girilmeden degistirilebilir.


smc
Daktilo Metni
Halkalı Merkez mah. Basın Ekspres Yan Yolu 
Capital Tower No:9 K:11, 34303 
Küçükçekmece/İstanbul

smc
Daktilo Metni
SMC Turkey Otomasyon A.Ş.
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