
RoHS

Motorsuz Tipler Şarj Edilebilir Pil 
Üretimine Uyumlu 
Tipler

Toza/Su 
Damlalarına Karşı 
Dayanıklı Tipler

Temiz Oda 
Özelliği

Yataklı Kayar Tabla Tip
LEL Serisi

Döner Tabla
LER Serisi

Kontrol ünitesi
LECP6/LECA6/LECP1/LECP2/
LECPA/LECPMJ/LEC-G Serileri

Sürücü
LECSA/LECSB/LECSC/LECSS/
LECSS-T/LECY Serileri

Milsiz Kızaklı Tip
LEF Serisi

Tutucu
LEH Serisi

Milsiz Tip /Yüksek Rijitlikte 
Kızaklı Tip
LEJ Serisi

Minyatür Milli Tip / 
Minyatür Kayar Tabla Tipi 
LEPY/LEPS Serisi

Milli Tip
LEY Serisi

Kayar Tip/
Dar Profil
LEM Serisi

Kayar Tabla
LES Serisi

S.1
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S.2

S.5

S.8

S.3

S.6
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Kontrol Ünitesi/Sürücü
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P-E11-20C

Yeni 
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Milsiz Kızaklı Tip
LEF Serisi

®

RoHS

Elektrikli İş Elemanı  Kontrol Ünitesi/Sürücü

1

Maks. strok: 2000 mm

Maks. hız: 2000 mm/s

Sonsuz Vidalı  LEFS Serisi

Kayışlı  LEFB Serisi

Boyut: 16, 25, 32, 40

Boyut: 16, 25, 32

Maks. hız: 2000 mm/s

Maks. strok: 3000 mm

Maks. hızlanma/yavaşlama: 20000 mm/s2

Motorun alttan montaj tipi de mevcuttur

Kayışlı  LEFB Serisi Boyut: 25, 32, 40

Bilyalı Vida Sürücüsü  LEFS Serisi Boyut: 25, 32, 40

Tip

Tip

  Step Motor (Servo/24 VDC) Servo Motor (24 VDC)

AC Servo Motor
* UL uyarınca kullanılamaz.

Mutlak Tip Enkoder için
Darbe giriş tipi			 

	 LECSB Serisi
CC-Link Doğrudan
   bağlantılı giriş tipi
	 LECSC Serisi
SSCNET  
	 LECSS Serisi
SSCNET 1/H tip
	 LECSS-T Serisi
MECHATROLINK tip
	 LECY  Serisi

Artımsal Enkoder için
Darbe giriş tipi/ 		
	 Konumlandırma tipi
	 LECSA Serisi

Step Motor (Servo/24 VDC) AC Servo Motor

Servo Motor (24 VDC)

Kontrol Ünitesi/Sürücü Sürücü
* UL uyarınca kullanılamaz.

* CE uyarınca kullanılamaz.

Maks. çalışma yükü: 60 kg    Maks. hız: 1200 mm/s

Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±0.015 mm 

(Yüksek hassasiyetli tip)

Temiz oda özelliği de mevcuttur Paralel motor tipi

Paralel motor tipi

Motor alttan montaj tipi

Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±0.01 mm (Yüksek hassasiyetli tip)
Geliştirilmiş yüksek hızlı aktarım kabiliyeti  Maks. hız: 1500 mm/s
Yüksek hızlanma/yavaşlama: 20000 mm/s2

Darbe giriş tipi
Dahili mutlak enkoder ile birlikte (LECSB/C/S için)

Temiz oda özelliği de mevcuttur

Dahili konum giriş tipi
LECP6/LECA6 Serisi (64 noktalı konumlandırma)

Programsız tip
LECP1 Serisi (14 noktalı konumlandırma)

Darbe giriş tipi

CC-Link Doğrudan bağlantılı giriş tipi

LECPA Serisi

LECPMJ* Serisi

11-LEFS

Temiz oda özelliği

Temiz oda özelliği

11-LEFS

RoHS

Milsiz Kızaklı Tip/Yüksek Rijitlik
LEJ  Serisi

Elektrikli İş Elemanı  Kontrol Ünitesi/Sürücü

2
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Milsiz Kızaklı Tip
LEF Serisi

®

RoHS

Elektrikli İş Elemanı  Kontrol Ünitesi/Sürücü

1

RoHS

Milsiz Kızaklı Tip/Yüksek Rijitlik
LEJ  Serisi

Elektrikli İş Elemanı  Kontrol Ünitesi/Sürücü

2

LJ1H20

90

LEJS40

58

Seriler Çalışma yükü (kg) Hız (mm/s) Motor çıkışı (W)

LEJS40 55 600 100

(Mevcut model) LJ1H20 30 500 100

Çalışma yükü: 85 kg

Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±0.01 mm 

(Yüksek hassasiyetli tip)

Maks. hız: 1,800 mm/s

Maks. hızlanma/yavaşlama: 20,000 mm/s2

Maks. strok: 3,000 mm

Maks. hız: 3,000 mm/s

Maks. hızlanma/yavaşlama: 20,000 mm/s2

Sonsuz Vidalı  LEJS Serisi

Kayışlı  LEJB Serisi

Boyut: 40, 63

Boyut: 40, 63

TipAC Servo Motor

Alçak profil/Düşük ağırlık merkezi
Yükseklik boyutu yakl. 36% (32 mm azaltılmıştır)

Artımsal (incremental) Tip Mutlak Tip

AC Servo Motor Sürücü

*1 ISO14644-1

*2 Partikül oluşum miktarı, vakum debisine bağlıdır.

ISO Sınıf 4*1*2 ye bağlı 
olarak değişir

NewNew

11-LEJS

Temiz oda özelliği

Dahili 
   Konumlandırma Tipi/ 		
   Konumlandırma tipi

LECSA Serisi

Darbe giriş tipi
LECSB Serisi

CC-Link 
   Doğrudan bağlantılı    	      
    giriş tipi

LECSC Serisi
SSCNETM tip

LECSS Serisi
SSCNETM/H tip

LECSS-T Serisi
MECHATROLINK tip

LECY Serisi

EA-Controller-drivers-C_je.indd   3 16.12.2015   17:47



®

RoHS

Yataklı Kayar Tabla Tipi
LEL Serisi

11
5.

8 
m

m

48
 m

m

Alçak profil/Düz mm 48 mm Yükseklik
Motorun yandan 
bağlanması sayesinde 
alçaltılmış profil

Kayış kapağı ile birlikte

LEL25 LEFB25

Maks. strok: 1,000 mm
Aktarım hızı: 1,000 mm/s

LEL25M

LEL25L

Model Yatak Strok [mm] Çalışma yükü
(Yatay) [kg]

Hız
[mm/s]

Konumlandırma
tekrarlanabilirliği [mm]

Kaymalı yatak

Bilyalı yatak

Boyut

25
3

5

1000'e kadar

1000'e kadar

500'e kadar

1000'e kadar

±0.08

±0.08

AlçalmaAlçalma

Büyük iş parçalarında bile 
motora temas yoktur!

Tabla

Motor

Kayışlı tahrik düzeni

İş parçası

Kaymalı ve bilyalı yatak 
seçenekleri mevcuttur

Tip  Step Motor  (Servo/24 VDC)

Elektrikli İş Elemanı  Kontrol Ünitesi/Sürücü

 Step Motor  (Servo/24 VDC) Kontrol ünitesi

∗ CE uyarınca kullanılamaz.

�Dahili konum giriş tipi

� 64 noktalı konumlandırma
� Kontrol ünitesi ayarlama kiti 
   veya öğretme kutusu
   kullanarak giriş

LECP6 Serisi

�CC-Link Doğrudan
   bağlantılı giriş tipi

LECPMJ∗ Serisi

�Programsız tip

� 14 noktalı 
    konumlandırma
    üzerindeki tuşlardan
    programlama imkanı

LECP1 Serisi

3

Strok (mm)

Tabla yüksekliği (mm)

Hız (mm/s))

Boyut

25

2000

40

1000

32

2000

40

1000

Strok (mm)

Tabla yüksekliği (mm)

Hız (mm/s))

25

1000

28

2000

32

1500

37

2000

Boyut

Strok (mm)

Tabla yüksekliği (mm)

Hız (mm/s))

25

1000

28

2000

32

1500

37

2000

Boyut

Strok (mm)

Tabla yüksekliği (mm)

Hız (mm/s))

Boyut

25

2000

28

1000

32

2000

37

1000

LEMH Serisi

Lineer yatak tek eksenli tip Lineer yatak çift eksenli tip

LEMB Serisi

Temel tip

LEMC Serisi

Kam izleyici yatak tipi

25

32

6

11

Boyut Çalışma yükü (kg)

 �Programsız tip

� 14 noktalı konumlandırma
    üzerindeki tuşlardan 
    programlama imkanı

� Bir hava silindirine 
   benzer şekilde uçtan 
   uca çalışma
� 2 stroklu uç noktalar + 
  12 orta nokta konumlandırması
� Kumanda paneli ayarı
� Kablo tasarruflu tasarım

LECP1 Serisi

 �Programsız tip (otomatik 
    strok öğrenme fonksiyonu)

LECP2 Serisi

 �Dahili konum 
    giriş tipi

� 64 noktalı konumlandırma

∗ CE uyarınca kullanılamaz.

LECP6 Serisi

 �CC-Link
Doğrudan bağlantılı 
giriş tipi 
LECPMJ∗ 

Serisi

Seçilebilir kontrol edilebilirlikSeçilebilir kontrol edilebilirlik

Yatak mekanizması 
seçilebilir.
Yatak mekanizması 
seçilebilir.

· Hafif yük aktarımı
· Harici kılavuz ile birleştirme
· Uzun strok

· İş parçasının doğrudan montajı
· Uzun strok

· İş parçasının doğrudan montajı
· Kam izleyici yatak tipinden
  daha fazla moment direnci sağlar.
· Yüksek hızda aktarım

· İş parçasının doğrudan montajı
· Lineer yatak tek eksenli tipinden
  daha fazla moment direnci sağlar.
· Yüksek hızda aktarım

 Step motor (Servo/24 VDC)

Tahrik kayışı 
ünitesi

Tabla
yüksekliği

Yatak ünitesi

Tahrik kayışı ve ofset yatağı
kullanılarak düşürülmüş 
tabla yüksekliği. 
E-MY serisi ile montaj 
değiştirilebilirliği 
bulunmaktadır.

KompaktKompakt Alçak ProfilAlçak Profil

28mm
∗

∗ LEMC/H/HT için, boyut 25

�Bir pnömatik silindire benzer şekilde uçtan uca
   çalışma (12 orta durdurma pozisyonu)
�Sayısal girişler kullanılarak kolay konum ayarlama

LEM Serisi için özelleştirilmiş

25

32

10

20

Boyut Çalışma yükü (kg)

25

32

10

20

Boyut Çalışma yükü (kg)

25

32

10

20

Boyut Çalışma yükü (kg)

®

RoHSLEM Serisi

Elektrikli İş Elemanı  Kontrol Ünitesi/Sürücü

Kayar Tip / Alçak Profil

Tip Step Motor  (Servo/24 VDC)

LEMHT Serisi

(Kontrol Ünitesi)

4
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®

RoHS

Yataklı Kayar Tabla Tipi
LEL Serisi

11
5.

8 
m

m

48
 m

m

Alçak profil/Düz mm 48 mm Yükseklik
Motorun yandan 
bağlanması sayesinde 
alçaltılmış profil

Kayış kapağı ile birlikte

LEL25 LEFB25

Maks. strok: 1,000 mm
Aktarım hızı: 1,000 mm/s

LEL25M

LEL25L

Model Yatak Strok [mm] Çalışma yükü
(Yatay) [kg]

Hız
[mm/s]

Konumlandırma
tekrarlanabilirliği [mm]

Kaymalı yatak

Bilyalı yatak

Boyut

25
3

5

1000'e kadar

1000'e kadar

500'e kadar

1000'e kadar

±0.08

±0.08

AlçalmaAlçalma

Büyük iş parçalarında bile 
motora temas yoktur!

Tabla

Motor

Kayışlı tahrik düzeni

İş parçası

Kaymalı ve bilyalı yatak 
seçenekleri mevcuttur

Tip  Step Motor  (Servo/24 VDC)

Elektrikli İş Elemanı  Kontrol Ünitesi/Sürücü

 Step Motor  (Servo/24 VDC) Kontrol ünitesi

∗ CE uyarınca kullanılamaz.

�Dahili konum giriş tipi

� 64 noktalı konumlandırma
� Kontrol ünitesi ayarlama kiti 
   veya öğretme kutusu
   kullanarak giriş

LECP6 Serisi

�CC-Link Doğrudan
   bağlantılı giriş tipi

LECPMJ∗ Serisi

�Programsız tip

� 14 noktalı 
    konumlandırma
    üzerindeki tuşlardan
    programlama imkanı

LECP1 Serisi

3

Strok (mm)

Tabla yüksekliği (mm)

Hız (mm/s))

Boyut

25

2000

40

1000

32

2000

40

1000

Strok (mm)

Tabla yüksekliği (mm)

Hız (mm/s))

25

1000

28

2000

32

1500

37

2000

Boyut

Strok (mm)

Tabla yüksekliği (mm)

Hız (mm/s))

25

1000

28

2000

32

1500

37

2000

Boyut

Strok (mm)

Tabla yüksekliği (mm)

Hız (mm/s))

Boyut

25

2000

28

1000

32

2000

37

1000

LEMH Serisi

Lineer yatak tek eksenli tip Lineer yatak çift eksenli tip

LEMB Serisi

Temel tip

LEMC Serisi

Kam izleyici yatak tipi

25

32

6

11

Boyut Çalışma yükü (kg)

 �Programsız tip

� 14 noktalı konumlandırma
    üzerindeki tuşlardan 
    programlama imkanı

� Bir hava silindirine 
   benzer şekilde uçtan 
   uca çalışma
� 2 stroklu uç noktalar + 
  12 orta nokta konumlandırması
� Kumanda paneli ayarı
� Kablo tasarruflu tasarım

LECP1 Serisi

 �Programsız tip (otomatik 
    strok öğrenme fonksiyonu)

LECP2 Serisi

 �Dahili konum 
    giriş tipi

� 64 noktalı konumlandırma

∗ CE uyarınca kullanılamaz.

LECP6 Serisi

 �CC-Link
Doğrudan bağlantılı 
giriş tipi 
LECPMJ∗ 

Serisi

Seçilebilir kontrol edilebilirlikSeçilebilir kontrol edilebilirlik

Yatak mekanizması 
seçilebilir.
Yatak mekanizması 
seçilebilir.

· Hafif yük aktarımı
· Harici kılavuz ile birleştirme
· Uzun strok

· İş parçasının doğrudan montajı
· Uzun strok

· İş parçasının doğrudan montajı
· Kam izleyici yatak tipinden
  daha fazla moment direnci sağlar.
· Yüksek hızda aktarım

· İş parçasının doğrudan montajı
· Lineer yatak tek eksenli tipinden
  daha fazla moment direnci sağlar.
· Yüksek hızda aktarım

 Step motor (Servo/24 VDC)

Tahrik kayışı 
ünitesi

Tabla
yüksekliği

Yatak ünitesi

Tahrik kayışı ve ofset yatağı
kullanılarak düşürülmüş 
tabla yüksekliği. 
E-MY serisi ile montaj 
değiştirilebilirliği 
bulunmaktadır.

KompaktKompakt Alçak ProfilAlçak Profil

28mm
∗

∗ LEMC/H/HT için, boyut 25

�Bir pnömatik silindire benzer şekilde uçtan uca
   çalışma (12 orta durdurma pozisyonu)
�Sayısal girişler kullanılarak kolay konum ayarlama

LEM Serisi için özelleştirilmiş

25

32

10

20

Boyut Çalışma yükü (kg)

25

32

10

20

Boyut Çalışma yükü (kg)

25

32

10

20

Boyut Çalışma yükü (kg)

®

RoHSLEM Serisi

Elektrikli İş Elemanı  Kontrol Ünitesi/Sürücü

Kayar Tip / Alçak Profil

Tip Step Motor  (Servo/24 VDC)

LEMHT Serisi

(Kontrol Ünitesi)

4
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Milli Tip

Sensör kanalı standart 
olarak sunulmaktadır ve 
sensör bağlanabilir

Milli Tip /
Motor aynı eksende

Yataklı Milli Tip

Yataklı Milli Tip/ 
Hat içi motor tipi

Mil tipli

Milli Tip / 
Motor aynı eksende

Kılavuz mil tipi

Yataklı Milli Tip/ 
n-hat motor tipi

∗ Boyut: 25, 32

Milli Tip  LEY Serisi Yataklı Milli Tip   LEYG Serisi

Elektrikli İş Elemanı  Kontrol Ünitesi/Sürücü

Milli Tip
LEY Serisi

®

RoHS

Toz/Su damla korumalı (IP65): -X5

Tip  Step Motor (Servo/24 VDC) Servo Motor (24 VDC)

AC Servo Motor

�Dahili konum veri giriş tipi
LECP6/LECA6 Serisi (64 noktalı konumlandırma)

�Programsız tip
LECP1 Serisi (14 noktalı konumlandırma)

�CC-link ve Ethernet İP
   Doğrudan bağlantılı giriş tipi

LECPMJ∗ Serisi

�Darbe giriş tipi
LECPA Serisi

�Mutlak Enkoder seçeneği
�Darbe giriş tipi

LECSB Serisi

�CC-LinkDoğrudan bağlantılı giriş tipi
LECSC Serisi

�SSCNETl tip
LECSS Serisi

�SSCNET1 H tip
LECSS-T Serisi

�MECHATROLINK tip
LECY�  Serisi

�Artımsal Enkoder için
�Darbe giriş tipi/

   Dahili konumlandırma tipi
LECSA  Serisi

  Step motor  (Servo/24 VDC) AC Servo Motor

Servo Motor (24 VDC)

Tip
∗ UL uyarınca kullanılamaz.

Sürücü

∗ UL uyarınca kullanılamaz.

Uzun strok:
Maks. 500 mm (LEY32, 40)

Yanal eksenal yüke dayanım: 5 kat daha fazla∗

Momentli yüklere ve durdurucu 
olarak çalışmaya uyumlu 
(kaymalı yatak).
� Konumlandırma ya da itme kontrolü seçilebilir.
   Aktüatörü bir iş parçasına vb. mil itişi ile tutmak 
   mümkündür.

� Yüksek motor çıkışı 
(100/200/400 W)

� Geliştirilmiş yüksek hızlı aktarım 
   kabiliyeti
� Yüksek hızlanma/yavaşlama uygunluğu 
(5,000 mm/s2)

� Darbe girişi/CC-Link Bağlantı/SSCNET 
   III tipleri
� Dahili mutlak enkoder ile birlikte
(LECSB/C/S için)

Milli Tip    LEY Serisi

Yataklı Milli Tip  LEYG Serisi

Montaj varyasyonları
� Doğrudan montaj: 3 yönlü, Braket montajı: 3 tip
� Dahili konumlandırma  yada tork kontrol modunda 
    çalıştırılabilir. Aktüatörü bir iş parçasına vb. mil itişi ile 
    tutmak mümkündür.

∗ Kaymalı yatak ve bilyalı burç yatağı ile uyumlu.

Boyut: 16, 25, 32, 40

Boyut: 16, 25, 32, 40

Boyut: 25, 32, 63 Boyut: 25, 32

Toz/Su damla korumalı (IP65): -X5

Kumanda/Sürücü

∗ CE uyarınca kullanılamaz.

5

®

RoHS

Elektrikli Kayar Tabla
LES Serisi

Elektrikli İş Elemanı  Kontrol Ünitesi/Sürücü

İş parçası montaj yüzeyi yüksekliği:  12%'ye kadar düşürülmüş

Kompakt

Yüksek hassasiyet

40.3 mm 46 mm

LES16D
Kompakt tip LESH16D

LESH ile kıyaslandığında, 

Temel tip/R tip
LESH�R Serisi

Simetrik tip/L tip
LESH�L Serisi

Hat içi motor tipi/D tip
LESH�D Serisi

Temel tip/R tip Simetrik tip/L tip Hat içi motor tipi/D tip

Kompakt Tip   LES Serisi Boyut: 8, 16, 25

Yüksek hassasiyet Tipi   LESH Serisi Boyut: 8, 16, 25

Sapma: 0.016 mm∗

�Kısaltılmış çevrim süresi �Maks. itme kuvveti: 180 N

�Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±0.05 mm
Maks. hızlanma/yavaşlama: 5,000 mm/s2

Maks. hız: 400 mm/s

NewYeni

∗ LESH16-50 Yükü: 25 N:

�Dahili konum
   veri giriş tipi

� 64 noktalı 
   konumlandırma
� Kontrol ünitesi 
   ayarlama kiti veya 
   el tipi programlayıcı 
   kullanarak giriş

� 14 noktalı 
     konumlandırma
     üzerindeki tuşlardan
     programlama imkanı

LECP6/LECA6 Serisi

�Programsız tip

LECP1 Serisi

�CC-Link 
   Doğrudan 
   bağlantılı 
   giriş tipi

LECPMJ∗
Serisi

�Darbe 
   giriş tipi

LECPA Serisi

  Step Motor  (Servo/24 VDC) Servo Motor (24 VDC) Kontrol Ünitesi / Sürücü

∗ CE uyarınca kullanılamaz.

Tip  Step Motor  (Servo/24 VDC) Servo Motor (24 VDC)

6
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Milli Tip

Sensör kanalı standart 
olarak sunulmaktadır ve 
sensör bağlanabilir

Milli Tip /
Motor aynı eksende

Yataklı Milli Tip

Yataklı Milli Tip/ 
Hat içi motor tipi

Mil tipli

Milli Tip / 
Motor aynı eksende

Kılavuz mil tipi

Yataklı Milli Tip/ 
n-hat motor tipi

∗ Boyut: 25, 32

Milli Tip  LEY Serisi Yataklı Milli Tip   LEYG Serisi

Elektrikli İş Elemanı  Kontrol Ünitesi/Sürücü

Milli Tip
LEY Serisi

®

RoHS

Toz/Su damla korumalı (IP65): -X5

Tip  Step Motor (Servo/24 VDC) Servo Motor (24 VDC)

AC Servo Motor

�Dahili konum veri giriş tipi
LECP6/LECA6 Serisi (64 noktalı konumlandırma)

�Programsız tip
LECP1 Serisi (14 noktalı konumlandırma)

�CC-link ve Ethernet İP
   Doğrudan bağlantılı giriş tipi

LECPMJ∗ Serisi

�Darbe giriş tipi
LECPA Serisi

�Mutlak Enkoder seçeneği
�Darbe giriş tipi

LECSB Serisi

�CC-LinkDoğrudan bağlantılı giriş tipi
LECSC Serisi

�SSCNETl tip
LECSS Serisi

�SSCNET1 H tip
LECSS-T Serisi

�MECHATROLINK tip
LECY�  Serisi

�Artımsal Enkoder için
�Darbe giriş tipi/

   Dahili konumlandırma tipi
LECSA  Serisi

  Step motor  (Servo/24 VDC) AC Servo Motor

Servo Motor (24 VDC)

Tip
∗ UL uyarınca kullanılamaz.

Sürücü

∗ UL uyarınca kullanılamaz.

Uzun strok:
Maks. 500 mm (LEY32, 40)

Yanal eksenal yüke dayanım: 5 kat daha fazla∗

Momentli yüklere ve durdurucu 
olarak çalışmaya uyumlu 
(kaymalı yatak).
� Konumlandırma ya da itme kontrolü seçilebilir.
   Aktüatörü bir iş parçasına vb. mil itişi ile tutmak 
   mümkündür.

� Yüksek motor çıkışı 
(100/200/400 W)

� Geliştirilmiş yüksek hızlı aktarım 
   kabiliyeti
� Yüksek hızlanma/yavaşlama uygunluğu 
(5,000 mm/s2)

� Darbe girişi/CC-Link Bağlantı/SSCNET 
   III tipleri
� Dahili mutlak enkoder ile birlikte
(LECSB/C/S için)

Milli Tip    LEY Serisi

Yataklı Milli Tip  LEYG Serisi

Montaj varyasyonları
� Doğrudan montaj: 3 yönlü, Braket montajı: 3 tip
� Dahili konumlandırma  yada tork kontrol modunda 
    çalıştırılabilir. Aktüatörü bir iş parçasına vb. mil itişi ile 
    tutmak mümkündür.

∗ Kaymalı yatak ve bilyalı burç yatağı ile uyumlu.

Boyut: 16, 25, 32, 40

Boyut: 16, 25, 32, 40

Boyut: 25, 32, 63 Boyut: 25, 32

Toz/Su damla korumalı (IP65): -X5

Kumanda/Sürücü

∗ CE uyarınca kullanılamaz.
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®

RoHS

Elektrikli Kayar Tabla
LES Serisi

Elektrikli İş Elemanı  Kontrol Ünitesi/Sürücü

İş parçası montaj yüzeyi yüksekliği:  12%'ye kadar düşürülmüş

Kompakt

Yüksek hassasiyet

40.3 mm 46 mm

LES16D
Kompakt tip LESH16D

LESH ile kıyaslandığında, 

Temel tip/R tip
LESH�R Serisi

Simetrik tip/L tip
LESH�L Serisi

Hat içi motor tipi/D tip
LESH�D Serisi

Temel tip/R tip Simetrik tip/L tip Hat içi motor tipi/D tip

Kompakt Tip   LES Serisi Boyut: 8, 16, 25

Yüksek hassasiyet Tipi   LESH Serisi Boyut: 8, 16, 25

Sapma: 0.016 mm∗

�Kısaltılmış çevrim süresi �Maks. itme kuvveti: 180 N

�Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±0.05 mm
Maks. hızlanma/yavaşlama: 5,000 mm/s2

Maks. hız: 400 mm/s

NewYeni

∗ LESH16-50 Yükü: 25 N:

�Dahili konum
   veri giriş tipi

� 64 noktalı 
   konumlandırma
� Kontrol ünitesi 
   ayarlama kiti veya 
   el tipi programlayıcı 
   kullanarak giriş

� 14 noktalı 
     konumlandırma
     üzerindeki tuşlardan
     programlama imkanı

LECP6/LECA6 Serisi

�Programsız tip

LECP1 Serisi

�CC-Link 
   Doğrudan 
   bağlantılı 
   giriş tipi

LECPMJ∗
Serisi

�Darbe 
   giriş tipi

LECPA Serisi

  Step Motor  (Servo/24 VDC) Servo Motor (24 VDC) Kontrol Ünitesi / Sürücü

∗ CE uyarınca kullanılamaz.

Tip  Step Motor  (Servo/24 VDC) Servo Motor (24 VDC)

6
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RoHS

Minyatür Milli Tip/ 
Minyatür Kayar Tabla Tipi 
LEPY/LEPS Serisi

Boyut: 6, 10

Boyut: 6, 10

125.6 mm

20.5 mm

30
 m

m

138.6 mm

21 mm

41
 m

m

∗ LEPY6�-25

Milli Tip   LEPY Serisi

Kayar Tabla Tipi  LEPS Serisi

240 gAğırlık

∗ LEPS6�-25

290 gAğırlık

Doğrusal yatak entegreli

Kompakt ve 
Hafif

� Maksimum itme kuvveti: 50 N
� Konumlandırma tekrarlanabilirliği: 
   ±0.05 mm
� Konumu, hızı ve kuvveti ayarlamak 
   mümkündür. (64 noktalı)Tip  Step Motor  (Servo/24 VDC)

Elektrikli İş Elemanı  Kontrol Ünitesi/Sürücü

  Step Motor  (Servo/24 VDC) Kumanda/Sürücü

�Dahili konum 
   veri giriş tipi

� 64 noktalı 
   konumlandırma
� Kontrol ünitesi 
   ayarlama kiti veya
   el tipi programlayıcı 
   kullanarak giriş

�14 noktalı 
    konumlandırma
    üzerindeki tuşlardan 
    programlama imkanı

LECP6 Serisi

�CC-Link ve 
    Ethernet ip 
    Doğrudan
    bağlantılı giriş 
    tipi

LECPMJ∗ Serisi

�Programsız tip �Darbe 
   giriş tipi

LECPA SerisiLECP1 Serisi

∗ CE uyarınca kullanılamaz.

7

Alçak/
profil
Alçak/
profil

Sürekli
sonsuz
dönme
özelliği

Sürekli
sonsuz
dönme
özelliği

H

®

RoHS

Elektrikli Döner Tabla
LER Serisi

Temel tip [mm]

Model
LER10
LER30
LER50

H
42

53

68

Yüksek hassasiyetli tip 
[mm]Model

LERH10
LERH30
LERH50

H
49

62

78

Hızı, hızlanma/yavaşlama seviyesini ve konumu ayarlamak mümkündür. Maks. 64 noktalı

Titreşimsiz/Yüksek hızlı hareket
Maks. hız: 420°/sn (7.33 rad/sn)

Maks. hızlanma/yavaşlama: 3,000°/sn2 (52.36 rad/sn2)

Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±0.03°(Yüksek hassasiyetli tip)
Sonda tekrarlanabilirlik: ±0,01 ° (Tork Kontrolü / Harici durdurucu ile birlikte)

Dönme açısı
360°, 320° (310°), 180°, 90°
Yukarıda belirtilen değer, LER10 için geçerli değeri gösterir.

Enerji tasarruflu ürün
Tabla durdurulduktan sonra otomatik %40 güç azaltımı ile tasarruf sağlar..

Dönme açısı: 360°

Boyut
Dönme torku [Nm]
Temel [Yüksek tork

Maks. hız [°/s] ]
Temel [Yüksek tork

Konumlandırma tekrarlanabilirliği [°]
Temel [Yüksek tork

10

30

50

0.22

0.8

6.6

0.32

1.2

10

420 280
±0.05 ±0.03

∗∗

∗ Harici bir durdurucu monte edildikten sonraki değer.

Tipi  Step Motor  (Servo/24 VDC)

Elektrikli İş Elemanı  Kontrol Ünitesi/Sürücü

NewYeni

�Dahili konum 
   veri giriş tipi

� 64 noktalı
   konumlandırma
� Kontrol ünitesi 
   ayarlama kiti veya 
   el tipi programlayıcı 
   kullanarak giriş

� 14 noktalı 
   konumlandırma
   üzerindeki 
   tuşlardan 
   programlama imkanı

LECP6 Serisi
�Programsız tip

LECP1 Serisi

�Darbe 
   giriş tipi

LECPA Serisi

  Step Motor (Servo/24 VDC) Kontrol Ünitesi/Sürücü

�CC-Link ve 
   Ethernet ip 
   Doğrudan 
   bağlantılı 
   giriş tipi

LECPMJ∗ Serisi

∗CE uyarınca kullanılamaz.

Sonda
±0.01( ) Sonda

±0.01( )

8
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Minyatür Milli Tip/ 
Minyatür Kayar Tabla Tipi 
LEPY/LEPS Serisi

Boyut: 6, 10

Boyut: 6, 10

125.6 mm

20.5 mm

30
 m

m

138.6 mm

21 mm

41
 m

m

∗ LEPY6�-25

Milli Tip   LEPY Serisi

Kayar Tabla Tipi  LEPS Serisi

240 gAğırlık

∗ LEPS6�-25

290 gAğırlık

Doğrusal yatak entegreli

Kompakt ve 
Hafif

� Maksimum itme kuvveti: 50 N
� Konumlandırma tekrarlanabilirliği: 
   ±0.05 mm
� Konumu, hızı ve kuvveti ayarlamak 
   mümkündür. (64 noktalı)Tip  Step Motor  (Servo/24 VDC)

Elektrikli İş Elemanı  Kontrol Ünitesi/Sürücü

  Step Motor  (Servo/24 VDC) Kumanda/Sürücü

�Dahili konum 
   veri giriş tipi

� 64 noktalı 
   konumlandırma
� Kontrol ünitesi 
   ayarlama kiti veya
   el tipi programlayıcı 
   kullanarak giriş

�14 noktalı 
    konumlandırma
    üzerindeki tuşlardan 
    programlama imkanı

LECP6 Serisi

�CC-Link ve 
    Ethernet ip 
    Doğrudan
    bağlantılı giriş 
    tipi

LECPMJ∗ Serisi

�Programsız tip �Darbe 
   giriş tipi

LECPA SerisiLECP1 Serisi

∗ CE uyarınca kullanılamaz.

7

Alçak/
profil
Alçak/
profil

Sürekli
sonsuz
dönme
özelliği

Sürekli
sonsuz
dönme
özelliği

H

®

RoHS

Elektrikli Döner Tabla
LER Serisi

Temel tip [mm]

Model
LER10
LER30
LER50

H
42

53

68

Yüksek hassasiyetli tip 
[mm]Model

LERH10
LERH30
LERH50

H
49

62

78

Hızı, hızlanma/yavaşlama seviyesini ve konumu ayarlamak mümkündür. Maks. 64 noktalı

Titreşimsiz/Yüksek hızlı hareket
Maks. hız: 420°/sn (7.33 rad/sn)

Maks. hızlanma/yavaşlama: 3,000°/sn2 (52.36 rad/sn2)

Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±0.03°(Yüksek hassasiyetli tip)
Sonda tekrarlanabilirlik: ±0,01 ° (Tork Kontrolü / Harici durdurucu ile birlikte)

Dönme açısı
360°, 320° (310°), 180°, 90°
Yukarıda belirtilen değer, LER10 için geçerli değeri gösterir.

Enerji tasarruflu ürün
Tabla durdurulduktan sonra otomatik %40 güç azaltımı ile tasarruf sağlar..

Dönme açısı: 360°

Boyut
Dönme torku [Nm]
Temel [Yüksek tork

Maks. hız [°/s] ]
Temel [Yüksek tork

Konumlandırma tekrarlanabilirliği [°]
Temel [Yüksek tork

10

30

50

0.22

0.8

6.6

0.32

1.2

10

420 280
±0.05 ±0.03

∗∗

∗ Harici bir durdurucu monte edildikten sonraki değer.

Tipi  Step Motor  (Servo/24 VDC)

Elektrikli İş Elemanı  Kontrol Ünitesi/Sürücü

NewYeni

�Dahili konum 
   veri giriş tipi

� 64 noktalı
   konumlandırma
� Kontrol ünitesi 
   ayarlama kiti veya 
   el tipi programlayıcı 
   kullanarak giriş

� 14 noktalı 
   konumlandırma
   üzerindeki 
   tuşlardan 
   programlama imkanı

LECP6 Serisi
�Programsız tip

LECP1 Serisi

�Darbe 
   giriş tipi

LECPA Serisi

  Step Motor (Servo/24 VDC) Kontrol Ünitesi/Sürücü

�CC-Link ve 
   Ethernet ip 
   Doğrudan 
   bağlantılı 
   giriş tipi

LECPMJ∗ Serisi

∗CE uyarınca kullanılamaz.

Sonda
±0.01( ) Sonda

±0.01( )
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RoHS

Elektrikli Tutucu
LEH Serisi

Elektrikli İş Elemanı  Kontrol Ünitesi/Sürücü

�Kompakt gövde boyutları ve uzun strok çeşitleri
Yaygın olarak kullanılan pnömatik tutucular ile 
eşdeğer yakalama kuvveti mevcuttur.

�Konumu, hızı ve kuvveti ayarlamak mümkündür. (64 noktalı)

�Düşürme önleyici fonksiyonu
(Kendinden kilitlenme mekanizması tüm serilerde mevcuttur.)
Tutucu durdurulduğunda, çalıştırıldığında, enerjisi 
kesildiğinde dahi, tutma kuvveti kaybedilmez. 
İş parçaları manuel olarak çıkartılabilir. �Yakalama kontrolü fonksiyonlu

Farklı boyutlardaki iş parçalarını
tanımlar ve gerekli bilgileri dışa 
aktarır.

�Enerji tasarruflu ürün
Kendinden kilitlenme mekanizması 
ile azaltılmış güç tüketimi.

Kompakt ve hafif, çeşitli yakalama kuvvetleri

6 -14

16 - 40

52 - 130

84 - 210

2 - 6

3 - 8

11 - 28

—

—

Temel

Strok/ her
iki tarafta

[mm]

4

6

10

14

22

30

Boyut

10

16

20

25

32

40

LEHZ Serisi
Yakalama kuvveti [N]

Kompakt

Yakalama
kuvveti [N]

3 - 7

11 - 28

48 - 120

72 - 180

Strok/ her
iki tarafta

[mm]

16 (32)

24 (48)

32 (64)

40 (80)

Boyut

10

20

32

40

LEHF Serisi

( ): Uzun strok

Temel

2.2 - 5.5

9 - 22

36 - 90

52 - 130

Kompakt

1.4 - 3.5

7 - 17

—

—

Strok/ her
iki tarafta

[mm]

4

6

8

12

Boyut

10

20

32

40

LEHS Serisi
Yakalama kuvveti [N]

LEHZJ Serisi
Yakalama kuvveti [N]

Temel

6 - 14

16 - 40

Kompakt

3 - 6

4 - 8

11 - 28

Strok/ her
iki tarafta

[mm]

4

6

10

14

Boyut

10

16

20

25

Z Tip (2 parmak) ZJ Tip (2 parmak)

Uzun bir strokla çeşitli tipteki iş parçalarını tutabilir. Yuvarlak iş parçalarını tutabilir.

F Tip (2 parmak) S Tip (3 parmak)

Toz kapağı ile birlikte (IP50'ye eşdeğer)
3 tip kapak malzemesi  (Sadece parmak kısmı)

  Step Motor  (Servo/24 VDC) Kumanda/Sürücü

�Dahili konum veri giriş tipi

� 64 noktalı 
   konumlandırma
� Kontrol ünitesi
   ayarlama kiti veya 
   el tipi programlayıcı  
   kullanarak giriş

� 14 noktalı 
     konumlandırma
     üzerindeki tuşlardan
     programlama imkanı

LECP6 Serisi �Programsız tip
LECP1 Serisi

�CC-Link ve 
   Ethernet-ip
   bağlantılı 
   giriş tipi

LECPMJ∗ Serisi

�Darbe giriş 
   tipi

LECPA Serisi

∗ CE uyarınca kullanılamaz.

Tip  Step Motor (Servo/24 VDC)

9

Milsiz Kızaklı Tip    LEF Serisi

Yataklı Milli Tip    LEYG Serisi

Bilyalı vida tahriği
LEJS Serisi

Motorunuz ve sürücünüz birlikte kullanılabilir!!

Uyumlu motor üreticileri: 
14 şirket

Motorunuz ve sürücünüz birlikte kullanılabilir!!

Uyumlu motor üreticileri: 
14 şirket

Sonsuz Vidalı Sürücüsü/
LEFS Serisi

Strok

50 - 600

50 - 800

150 - 1200

Boyut

25

32

40

Strok

30 - 400

30 - 500

100 - 800

Boyut

25

32

63

Bilyalı Sonsuz Vidalı/LEJS Serisi

Strok

200 - 1200

300 - 1500

Boyut

40

63

Strok

30 - 300

Boyut

25

32

Kayışlı//LEFB Serisi

Strok

300 - 2000

300 - 2500

300 - 3000

Boyut

25

32

40

Milli Tip   LEY Serisi

Kayışlı tahrik düzeni
LEFB Serisi

Bilyalı sonsuz vida
LEFS Serisi

Milsiz Vidalı Tip (Yüksek Hassasiyet)   LEJ Serisi

10

Mitsubishi Electric
Corporation

SANYO DENKI CO., LTD.

Panasonic Corporation

FASTECH Co., Ltd.

YASKAWA Electric
Corporation

OMRON Corporation

FANUC CORPORATION

Rockwell Automation,
Inc. (Allen-Bradley)
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Elektrikli Tutucu
LEH Serisi

Elektrikli İş Elemanı  Kontrol Ünitesi/Sürücü

�Kompakt gövde boyutları ve uzun strok çeşitleri
Yaygın olarak kullanılan pnömatik tutucular ile 
eşdeğer yakalama kuvveti mevcuttur.

�Konumu, hızı ve kuvveti ayarlamak mümkündür. (64 noktalı)

�Düşürme önleyici fonksiyonu
(Kendinden kilitlenme mekanizması tüm serilerde mevcuttur.)
Tutucu durdurulduğunda, çalıştırıldığında, enerjisi 
kesildiğinde dahi, tutma kuvveti kaybedilmez. 
İş parçaları manuel olarak çıkartılabilir. �Yakalama kontrolü fonksiyonlu

Farklı boyutlardaki iş parçalarını
tanımlar ve gerekli bilgileri dışa 
aktarır.

�Enerji tasarruflu ürün
Kendinden kilitlenme mekanizması 
ile azaltılmış güç tüketimi.

Kompakt ve hafif, çeşitli yakalama kuvvetleri

6 -14

16 - 40

52 - 130

84 - 210

2 - 6

3 - 8

11 - 28

—

—

Temel

Strok/ her
iki tarafta

[mm]

4

6

10

14

22

30

Boyut

10

16

20

25

32

40

LEHZ Serisi
Yakalama kuvveti [N]

Kompakt

Yakalama
kuvveti [N]

3 - 7

11 - 28

48 - 120

72 - 180

Strok/ her
iki tarafta

[mm]

16 (32)

24 (48)

32 (64)

40 (80)

Boyut

10

20

32

40

LEHF Serisi

( ): Uzun strok

Temel

2.2 - 5.5

9 - 22

36 - 90

52 - 130

Kompakt

1.4 - 3.5

7 - 17

—

—

Strok/ her
iki tarafta

[mm]

4

6

8

12

Boyut

10

20

32

40

LEHS Serisi
Yakalama kuvveti [N]

LEHZJ Serisi
Yakalama kuvveti [N]

Temel

6 - 14

16 - 40

Kompakt

3 - 6

4 - 8

11 - 28

Strok/ her
iki tarafta

[mm]

4

6

10

14

Boyut

10

16

20

25

Z Tip (2 parmak) ZJ Tip (2 parmak)

Uzun bir strokla çeşitli tipteki iş parçalarını tutabilir. Yuvarlak iş parçalarını tutabilir.

F Tip (2 parmak) S Tip (3 parmak)

Toz kapağı ile birlikte (IP50'ye eşdeğer)
3 tip kapak malzemesi  (Sadece parmak kısmı)

  Step Motor  (Servo/24 VDC) Kumanda/Sürücü

�Dahili konum veri giriş tipi

� 64 noktalı 
   konumlandırma
� Kontrol ünitesi
   ayarlama kiti veya 
   el tipi programlayıcı  
   kullanarak giriş

� 14 noktalı 
     konumlandırma
     üzerindeki tuşlardan
     programlama imkanı

LECP6 Serisi �Programsız tip
LECP1 Serisi

�CC-Link ve 
   Ethernet-ip
   bağlantılı 
   giriş tipi

LECPMJ∗ Serisi

�Darbe giriş 
   tipi

LECPA Serisi

∗ CE uyarınca kullanılamaz.

Tip  Step Motor (Servo/24 VDC)

9

Milsiz Kızaklı Tip    LEF Serisi

Yataklı Milli Tip    LEYG Serisi

Bilyalı vida tahriği
LEJS Serisi

Motorunuz ve sürücünüz birlikte kullanılabilir!!

Uyumlu motor üreticileri: 
14 şirket

Motorunuz ve sürücünüz birlikte kullanılabilir!!

Uyumlu motor üreticileri: 
14 şirket

Sonsuz Vidalı Sürücüsü/
LEFS Serisi

Strok

50 - 600

50 - 800

150 - 1200

Boyut

25

32

40

Strok

30 - 400

30 - 500

100 - 800

Boyut

25

32

63

Bilyalı Sonsuz Vidalı/LEJS Serisi

Strok

200 - 1200

300 - 1500

Boyut

40

63

Strok

30 - 300

Boyut

25

32

Kayışlı//LEFB Serisi

Strok

300 - 2000

300 - 2500

300 - 3000

Boyut

25

32

40

Milli Tip   LEY Serisi

Kayışlı tahrik düzeni
LEFB Serisi

Bilyalı sonsuz vida
LEFS Serisi

Milsiz Vidalı Tip (Yüksek Hassasiyet)   LEJ Serisi

10

Mitsubishi Electric
Corporation

SANYO DENKI CO., LTD.

Panasonic Corporation

FASTECH Co., Ltd.

YASKAWA Electric
Corporation

OMRON Corporation

FANUC CORPORATION

Rockwell Automation,
Inc. (Allen-Bradley)

Elektrikli İş Elemanı  Kontrol Ünitesi/Sürücü

Motorsuz Eksenler
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Seri Varyansyonları - Uyumlu Seriler

Milsiz Tip/Bilyalı Vida Tahriği 

Tip

Tip Tip

Tip

Milli Tip 

25A-LEFS

25A-LEY

Yüksek Hassaiyetli Kayar Tabla Tipi/ 
Sonsuz Vida Tahrikli 25A-LEJS

  Step Motor  (Servo/24 VDC)

  Step Motor  (Servo/24 VDC)

Servo Motor (24 VDC)

Servo Motor (24 VDC)

AC Servo Motor AC Servo Motor

AC Servo Motor

Cıvatalar
Malzeme: Paslanmaz çelik

Cıvatalar
Malzeme: 
Paslanmaz çelik

16

16

40

25

25

25

63

32

32

32

40

40

Step Motor 
(Servo/24 VDC)

Step Motor 
(Servo/24 VDC)

Servo motor
(24 VDC)

Servo motor
(24 VDC)

AC servo motor

AC servo motor

AC servo motor

Cıvatalar
Malzeme: Paslanmaz çelik

Cıvatalar
Malzeme: Paslanmaz çelik

Burç
Malzeme: Çelik alaşım

* Bakır ve çinko malzemeler motorlar, kablolar ve kontrol üniteleri/sürücüler için kullanılmıştır. Not) AC servo motor hariç

Bakır (Cu) ve Çinko (zn) içermez*
* Motorlar, kablolar, kontrol birimleri/sürücüler hariç

–70°C düşük yoğuşma noktası ile uyumlu 
Düşük bir yoğuşma noktası ile uyumlu gresin kullanılması

Boyut
Motor tipi

Boyut
Motor tipi

Boyut
Motor tipi Boyut

Motor tipi

Elektrikli İş Elemanı  Kontrol Ünitesi/Sürücü

Şarj Edilebilir Pil Üretimine Uyumlu Tipler

Burç
Malzeme: Çelik alaşım

12
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Yağ tutucusu 
(LEY63 hariç)
Gres yağı filmini tutar.

Kazıyıcı Toz ve su damlacıklarının kablo 
ve motor kapağının arasına 
girmesini önler.

Sızdırmaz konnektör

Motoru korur.

Alüminyum kapak

Toz ve su damlacıklarının içeriye 
girmesini önlemek üzere iç basınç 
dalgalanmasını azaltır.

Havalandırma boşluğu

Su geçirmez tip (Soğutucu)
Sınırı ve ara sinyali kontrol etmek için
* Su geçirmez 2-renkli gösterge bulunan katı 

hal otomatik anahtarı ayrı olarak sipariş edin.

Otomatik anahtar için kanal

Serisi (2 Parmak)
Toz kapağı ile birlikte (IP50'ye eşdeğer)

Destek yatağı

LEF
(Tahrik tarafı)

Tip

Tip

Tip  Step Motor  (Servo/24 VDC) Servo Motor (24 VDC)

AC Servo Motor

AC Servo Motor

V a k u m 
p o r t u n d a k i 
v a k u m  e m m e 
donanımı, bilyalı 
vida ve kılavuzda 
harici parçacık 
o l u ş u m u n u 
engeller.

Vakum emme 

donanımı

* �Port konumları 
seçilebilir.

Vakum portu

· Yerleşik vakum bağlantısı
· Dış kapağı vb. sökmeden ana   
   gövdeye monte etmek mümkündür
· Gövdeye entegre Lineer yatak 
   özelliği
1 Vakum debisine bağlı olarak değişir.

Vakum portu

Vakum 
emme 

donanımı

ISO Sınıfı 4*1

(ISO14644-1)!
 Milsiz Tip
Bilyalı Vida Tahriği/11-LEFS Serisi

Yüksek Hassasiyetli Milsiz Tip Bilyalı 
Vida Tahriği/11-LEJS Serisi

V a k u m  e m m e 
donanımı, bilyalı 
vida ve kılavuzda 
har ic i  parçac ık 
oluşumunu en aza 
indirir.

Ek destek yatağı/LEFG Serisi Elektrikli Durdurucu Silindiri/
LEBH-X3 Serisi

Elektrikli Durdurucu Silindiri/
LEBQ Serisi

İş elemanını tahrik tarafına monte ettikten 
sonra destek kılavuzunu hizalama işlemini 
yapın. Bununla birlikte montaj düzlüğü 0,1 
mm seviyesini aşarsa, iş parçasının montaj 
yüzeyine (tabla) ayrı olarak yüzer bir 
mekanizma monte edin.

Belirli çıkıntıya sahip iş parçalarını desteklemek 
için bir destek yatağı tasarlanmıştır.
• �Boyutlar LEF serisi gövde ile aynı olduğundan montajı 
kolaydır ve montaj işçiliğini azaltmaya katkıda bulunur.

• Standart olarak donatılan conta bantları gresin sıçramasını 
ve dışarıdan gelen yabancı maddelerin girişini önler.

Dikkat

Koruma sınıfı: IP65
Maks. strok: 500 mm*
* Boyut 32 için

LEY63Dmm-mP

Elektrikli Tutucu/LEH Serisi 

LEY-X5 size 25, 32 size 63

Kontrol ünitesi kullanılmamış, yalnızca   

    AÇMA/KAPAMA kontrolü

�Tutma akımı: 0.2*
veya daha az  

* Geri çekildiğinde

Hava Silindiri
Yüksek Güçlü Durdurucu Silindir RS2H 
serisi ile uyumlu

�Hava kaynağı olmayan 
konveyör hatları için uygun

<Uygulama Örneği>

Tip

Tip

Sipariş üzerine yapılan

Elektrikli İş Elemanı  Kontrol Ünitesi/Sürücü

Temiz Oda Özelliği

Toza/Su Damlalarına Karşı Dayanıklı Seri

Diğer Seriler

Tip

Tip

Uygulama örneği

  Step Motor  (Servo/24 VDC)

Servo Motor (24 VDC)

AC Servo Motor (100W/200W)

AC Servo Motor (400W)
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Kontrol motoru

AC servo motor
(100/200 VAC)

Darbe Giriş Tipi/ 
Dahili Konumlandırma Tipi
LECSA Serisi

Kontrol motoru

AC servo motor
(100/200 VAC)

Darbe Giriş Tipi 
LECSB Serisi

Kontrol motoru

AC servo motor
(200 VAC)

Kontrol motoru

AC servo motor
(200 VAC)

Kontrol motoru

AC servo motor
(100/200 VAC)

CC-Link Doğrudan
Bağlantılı Giriş Tipi 
LECSC Serisi

Kontrol motoru

AC servo motor
(100/200 VAC)

SSCNET III Tip
LECSS Serisi

Sürücüler

AC Servo Motor Sürücüsü

Milli Tipi
LEY Serisi

Milsiz Kızaklı Tip
LEF Serisi

Milsiz Kızaklı Tip 
(Yüksek Hassasiyet)
LEJ  Serisi

Yataklı Milli Tipi
LEYG Serisi

Elektrikli İş Elemanı  Kontrol Ünitesi/Sürücü

RoHS

Tip
LECSS-T Serisi

Tip
LECY� Serisi

LECYM Serisi
- IITip

LECYU Serisi
- IIITip

Uyumlu Elektrikli İş Elemanları

14

Kontrol Üniteleri

Elektrikli İş Elemanı  Kontrol Ünitesi/Sürücü

®

RoHS

13

Step Motor için Dahili 
Konum Veri Giriş Tipi
LECP6 Serisi

Servo motor 
Dahili Konum Veri Giriş 
Tipi  LECA6 Serisi

Programsız Tip 
LECP1 Serisi

Programsız Tip 
(Strok Öğrenmeli) 
LECP2 Serisi

Darbe Giriş Tipi
LECPA Serisi

Kontrol ünitesi

Uyumlu Elektikli İş Elemanları

Seri haberleşme 
Ağ Geçidi Ünitesi 
LEC-G Serisi

CC-Link ve Ethernet-ip 
Doğrudan Bağlantılı 
Giriş Tipi
LECPMJ Serisi

Seri Haberleşme Ağı

Uygulanabilir Fieldbus 

protokolleri

Bağlanabilir maks. kontrol ünitesi sayısı 12 8 5 12

Uygulanabilir Fieldbus 

protokolleri

Bağlanabilir maks. kontrol ünitesi sayısı* 42/32/16

Kontrol motoru

Step Motor 
(Servo/24 VDC)

Kontrol motoru

Step Motor 
(Servo/24 VDC)

Kontrol motoru

Step Motor 
(Servo/24 VDC)

Kontrol motoru

Step Motor 
(Servo/24 VDC)

Kontrol motoru

Step Motor 
(24 VDC)

* Mod ayarına bağlıdır

* LECA6 ile uyumlu değil.

* LECA6 ve LECPA ile uyumlu değil.

Milli Tip 
LEY Serisi

Elektrikli Tutucu 
LEH Serisi

Yataklı Milli Tip
LEYG Serisi

Elektrikli Kayar Tabla 
LES/LESH Serisi

Milsiz Kızaklı Tip 
LEF Serisi

Elektrikli Döner Tabla
LER Serisi

Yataklı Kayar Tabla Tipi 
LEL Serisi

Alçak Profil Kayar Milsiz Tipi 
LEM Serisi

Minyatür Tip
LEPY/LEPS Serisi

* LECA6 ile uyumlu değil. * LECA6 ile uyumlu değil.

* LECA6 ve LECPA ile uyumlu değil.
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Kontrol motoru

AC servo motor
(100/200 VAC)

Darbe Giriş Tipi/ 
Dahili Konumlandırma Tipi
LECSA Serisi

Kontrol motoru

AC servo motor
(100/200 VAC)

Darbe Giriş Tipi 
LECSB Serisi

Kontrol motoru

AC servo motor
(200 VAC)

Kontrol motoru

AC servo motor
(200 VAC)

Kontrol motoru

AC servo motor
(100/200 VAC)

CC-Link Doğrudan
Bağlantılı Giriş Tipi 
LECSC Serisi

Kontrol motoru

AC servo motor
(100/200 VAC)

SSCNET III Tip
LECSS Serisi

Sürücüler

AC Servo Motor Sürücüsü

Milli Tipi
LEY Serisi

Milsiz Kızaklı Tip
LEF Serisi

Milsiz Kızaklı Tip 
(Yüksek Hassasiyet)
LEJ  Serisi

Yataklı Milli Tipi
LEYG Serisi

Elektrikli İş Elemanı  Kontrol Ünitesi/Sürücü

RoHS

Tip
LECSS-T Serisi

Tip
LECY� Serisi

LECYM Serisi
- IITip

LECYU Serisi
- IIITip

Uyumlu Elektrikli İş Elemanları

14

Kontrol Üniteleri

Elektrikli İş Elemanı  Kontrol Ünitesi/Sürücü

®

RoHS

13
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Akihabara UDX 15F, 
4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN
Phone: 03-5207-8249   Fax: 03-5298-5362
http://www.smcworld.com
© 2014 SMC Corporation  Tüm Hakları Saklıdır

Üretici önceden bir uyarı yapmadan, ürün özelliklerinde
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

1. baskı QS baskı SV 10930KY   Türkiyede basılmıştır.D-G

Broşürde yer alan ürünler ile ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz. www.smcpnomatik.com.tr Search

SMC Türkiye
SMC Pnömatik Sanayi Tic. ve Servis A.Ş.
Gülbahar Caddesi, Aydın Plaza No: 9 Kat: 4 
Güneşli 34212 Bağcılar/İstanbul
Tel:  0212 489 0440
Fax: 0212 489 0437
http://www.smcpnomatik.com.tr     satis@smcpnomatik.com.tr

Parçaların ölçümü

(Ölçülen değer görüntülenir)

Basma ölçüm hassasiyeti

±10 µm±10 µm

Uygun olmayan ürünlerin çıkarılması, vb.Uygun olmayan ürünlerin çıkarılması, vb.500 cpm500 cpm

Yük kütlesi 100 g, Strok 5 mm

Maksimum çalışma frekansı

Minyatür bir yük itmeMinyatür bir yük itme

Maksimum basma kuvveti

6 N6 N

Örnek) Bir prob pimini itmeÖrnek) Bir prob pimini itme

Bir iş parçasının konumlandırılması Bir iş parçasının konumlandırılması 

Konumlandırma tekrarlanabilirliği

±5 µm±5 µm

Örnek) Lens odaklanmasıÖrnek) Lens odaklanması

9 mm9 mm9 mm
Kalınlık

Ağırlık

130 g
Strok: 10 mm

Taşıma, itme ve uzunluk ölçüm sistemleri doğrusal bir motor 
kullanımı ile minyatür hale getirilmiştir.

Doğrusal
motor

Lineer
Yatak

Yer değiştirme
sensörü

1 ünitede 3 fonksiyon

RoHS

Lineer Kart Tipi Motor   LAT3 Serisi
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