


Küresel olarak değişen içecek 
pazarındaki fırsatlar ve karmaşıklıklar

İçecek endüstrisinde SMC

Sürekli değişen dünya ve tüketicilerin talepleri, İçecek sektörünün yeni gerek-
sinimleri ve trendleri karşılamak ve aşmak için hem yeni hem de eski tesisle-
rdeki yatırımlara yaklaşımını uyarlaması gerektiği anlamına geliyor.

İçecek şirketleri, küresel pazar paylarını ve yatırım hedeflerini artırmak için 
gelişmekte olan pazarlara odaklanıyor ve aynı zamanda prosedürlerini 
Birleşmiş Milletler’in küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) ile uyum-
lu hale getiriyor. Sürdürülebilirlik, güvenlik, standardizasyon, maliyet etkinliği 
ve pazara sunma süresi, pazar payı kazanmanın anahtarıdır.

Daha köklü pazarlarda çeşitlendirme, kısmen daha sağlıklı ve düşük şeker-
li içeceklere, alkollü seçeneklere ve kahve ve çayın hazır İçim (RTD) ürün 
yelpazesine yönelik artan talebin bir sonucu olan bir trenddir. Bu durum, 
özellikle mevcut içecek tesislerinde tedarik zincirlerinin karmaşıklığını, üretim 
ve süreç esnekliğini artırmaktadır.

SMC hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabilir?

SMC’nin küresel ve yerel içecek ekipleri, 12 Noktalı Stratejik Ortaklık 
Programı, Teşvik Seçim Programı, Durum Bazlı Bakım çözümleri ve yeşil 
ve kahverengi alan içecek projelerinde yardımcı olmak için kanıtlanmış 
çözüm portföyümüz gibi desteklenen yaklaşımımızla hedeflerinize ve 
taleplerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için sektör bilgisi ve uzmanlığını 
bir araya getiriyor.
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Günlük ihtiyaçlarınızı anlıyoruz

Akıllı Esneklik
Boyut ve ağırlık 
optimizasyonu

Güvenliğiniz odak 
noktamızda

Verimliliğinize 
enerji katın

Endüstriyel 
Bakım

Yüksek eğitimli uzmanlardan oluşan yerel ekiplerimiz,
hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için hazır.

İçecek endüstrisinde SMC
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Endüstri 4.0, Geleceğin Fabrikası, 
Akıllı Fabrika veya Dijitalleşme gibi 
kavramların temel kaygısı budur. 
Artık mesele seri üretim değil, 
kişiselleştirilmiş, uygun

Günümüzde alan ve ağırlık 
çok önemli. SMC, makine 
bileşenlerinizin boyutunu 
küçültme yolunda ilerliyor ve 
daha verimli, kompakt ve hafif 
makineler elde edebilmeniz 
için ürünlerimizi sürekli olarak 
yeniden tasarlıyor.

Güvenle güven yaratıyoruz. SMC, 
pnömatik ve elektrik otomasyon 
teknolojisinde yenilikçi, güvenilir ve 
güçlü bir ortaktır. Müşterilerimize 
tesislerinin tüm yaşam döngüsü 
boyunca eşlik ediyor ve tüm ilgili 
güvenlik sorunları için yetkin ve 
profesyonel çözümler sunuyoruz.

Bakımın, sorunların önlenmesi, maliyet 
tasarrufu ve üretkenliğin artırılması için 
anahtar olduğu bir sır değil ve bu nedenle 
üretim hatlarının günlük gerçekliğinin 
temel bir unsuru haline gelmiştir. SMC'nin 
başarılı bakım eylemleri için sunabileceği 
çözümlerle, sürecinizin verimliliğini ve 
üretkenliğini artırmanın en iyi yolunu 
bulacaksınız.

Bakımın, sorunların önlenmesi, 
maliyet tasarrufu ve üretken-
liğin artırılması için anahtar 
olduğu bir sır değil ve bu ned-
enle üretim hatlarının günlük 
gerçekliğinin temel bir 



Ve üretim sürecinizi anlıyoruz İçecek endüstrisinde SMC

İçecek süreci
Üretim sürecindeki her gereksinim için mükemmel çözümü bulun; hijyenik tasarım, yüksek sıcaklık ve korozyon direnci veya sıvı taşıma gibi.

Süreç izleme ve kontrolü

Akışkan kullanımı

Temiz & hijyenik tasarım

Enerji tasarrufu

Hava arıtma

Yıkama ve CIP

Karbonatlama
CIP temizleme sistemi

Şeker çözücü
Şurup filtresi

Homojenizasyon
Karıştırma ve harmanlama

Soğutucular
Karıştırma ve Harmanlama

 Karbondioksit filtresi
Soğutma sistemi ve Isı eşanjörü

Su hava giderme sistemleri
Ayırıcı
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İçecek endüstrisinde SMC

PET paketleme süreci
Paketleme aşamasına yönelik çeşitli çözümlerimizle ekipmanın optimum performansını sağlayın. Güvenilir, yüksek hızlı çalışmanın yanı sıra sürdürülebilir 
çözümler ve maliyet düşürme iyileştirmeleri elde edin.

Hava arıtma

Enerji tasarrufu

Süreç izleme ve kontrolü

Yüksek basınç

Akışkan kullanımı

Statik kontrol

Genel çözümler
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İçecek endüstrisinde SMC

Şişe ve kutu dolumu

Hava arıtma Süreç izleme & kontrol Elektriksel hareket

Akışkan kullanımı

Hava üfleme

Enerji tasarrufu

Yıkama ve CIP

Temiz ve hijneyik tasarım

Güvenlik
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İçecek endüstrisinde SMC

Kutu paketleme
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Hava arıtma

Enerji tasarrufu

Süreç izleme & kontrol

Vakum

Güvenlik

Statik kontrol

Genel Çözümler



İçecek endüstrisinde SMC

Paletleme
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Hava arıtma

Enerji tasarrufu

Süreç izleme & kontrol

Vakum

Güvenlik

Statik kontrol

Kablosuz Haberleşme

Genel Çözümler



İçecek endüstrisinde SMC

Bakteri giderme kombinasyon 
üniteleri ve filtreleri

• FDA ve HACCP uyumlu
• NSF-H1 sınıfı gres
• Antibakteriyel kaplama.

Mebranlı kurutucu
IDG Serisi

• Enerji tasarrufu
• Düşük çiğlenme noktasıyla uyumlu
(-60 °C)
• Bağlantı noktası boyutları: 1/4” ila
1/2”

Soğutmalı hava kurutucuları
IDFA Serisi

• Hava sisteminin daha uzun
ömürlü olması
• Paslanmaz çelik ısı eşanjörü kul-
lanımıyla yüksek korozyon direnci
• Düşük basınç düşüşüyle ​​verimli
kurutma

Hava arıtma

Ana hat filtreleri, sis ayırıcılar, mikro sis 
ayırıcılar ve koku giderme filtreleri

AFF/         AM/       AMD/        AMK Serisi

Doğru filtrasyonu kullanın
• Doğru hava kalitesiyle operasyonel arızaları
ve hizmet ömrü azalmasını önleyin

– ISO 8573 ile uyumlu hava saflık sınıfı

• Bileşen sayısını azaltın ve yerden tasarruf
edin
– Modüler bağlantı ve isteğe bağlı filtre ve su
ayırıcı hepsi bir arada

• Bakım işlerinizi kolaylaştırın
– Bakım için alet gerekmez ve isteğe bağlı şeffaf
hazne
• Enerji tasarrufu yapın ve maliyetleri düşürün
– Azaltılmış basınç düşüşü sayesinde artan hava
akış kapasitesi.
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https://www.smc.eu/en-eu/products/idg-a-membrane-air-dryer~88356~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/idfa%7E35170%7Enav
https://www.smc.eu/en-eu/products/aff%7E170207%7Enav
https://www.smc.eu/en-eu/products/am-d%7E167744%7Enav
https://www.smc.eu/en-eu/products/amd%7E167750%7Enav
https://www.smc.eu/en-eu/products/amk-d%7E166609%7Enav
https://www.smc.eu/tr-tr


İçecek endüstrisinde SMC

Kimyasal ve ısıya dayanıklı 
hortumlar 

TH/          TLM Serisi
• Floropolimer ve PFA hortum
• FDA uyumlu
• Yüksek sıcaklıklara uygundur.

NAMUR arayüzlü 3/5 portlu
solenoid valf, temiz tasarım tipi

VFN2120N-X23/36 Serisi
• Temiz tasarımlı reçine gövde
• IP67 muhafaza
• Düşük güç tüketimi.

Korozyona dayanıklı proses 
pompası

PAF Serisi
• PFA malzemeden üretilmiş yapısı
sayesinde yüksek korozyon direnci
• 50 milyon çevrim veya daha fazla
kullanım ömrü
• Metal parça kullanılmamıştır.

Yerinde yıkama ve temizlik

Açılı pistonlu vana
JSB Serisi

Akış hızını artırın ve kayıpları en aza indirin.
• Basınç kayıplarını en aza indirirken yüksek
akış hızı elde edin

– Optimize edilmiş vana gövdesi akış yolu profili

• Maliyetleri düşürün
– 10 milyon çevrime kadar uzun hizmet ömrü

• Yer tasarrufu sağlayın
– Yüksekliği yalnızca 121,3 mm kadar küçük.
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https://www.smc.eu/en-eu/products/clean-and-chemical-resistant-tubing-pfa-tubing-tlm~108931~cfg?partNumber=TLM
https://www.smc.eu/en-eu/products/metric-size-th~108910~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/vfn2120n-x23-36-namur-interface-3-5-port-solenoid-valve-hygienic-design-type~154627~cfg?partNumber=VFN2120
https://www.smc.eu/en-eu/products/paf%7E135239%7Enav
https://www.smc.eu/tr-tr
https://www.smc.eu/en-eu/products/vxb-air-operated-angle-seat-valve~134821~cfg?partNumber=VXB+%0D
https://www.smc.eu/en-eu/products/aff%7E170207%7Enav


İçecek endüstrisinde SMCTemiz & Hijyenik tasarım

Hijyenik tasarımlı rakorlar
KFG2H Serisi

• IP69K koruma sınıfı
• 316 paslanmaz çelik gövde
• EHEDG ve FDA uyumludur.

304 paslanmaz çelikten yapılmış dış parçalar
CG5-X2977 Serisi

• Lazer işaretli
• 304 paslanmaz çelikten yapılmış dış parçalar
• FDA'ye uygun contalar.

Hijyenik tasarımlı valf manifoldu
JSY5000-H Serisi

Hijyenik tasarımlı
• Zorlu ortamlara dayanıklıdır

- IP67K uyumlu

• Gıda ve içecek uygulamalarında güvenle
kullanın

- Kolay temizlenir ve FDA uyumlu

• IO-Link ile IIoT’ye hazır olun

-Veri ve parametreleri ağ üzerinden uzaktan
değiştirin
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https://www.smc.eu/en-eu/products/jsy5000-h%7E168853%7Enav?productId=168868&partNumber=JSY5000-H
https://www.smc.eu/tr-tr
https://www.smc.eu/en-eu/products/metric-size-th~108910~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/metric-size-th~108910~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/vxb-air-operated-angle-seat-valve~134821~cfg?partNumber=VXB+%0D
https://www.smc.eu/en-eu/products/aff%7E170207%7Enav


İçecek endüstrisinde SMCEnerji tasarrufu

Enerji tasarruflu basınç arttırıcı
VBAE Serisi

• Sadece ihtiyaç duyulan yerde yüksek basınç
sağlayın
• Hava tüketimini ve şarj süresini azaltın
• Dikey ve yatay kurulum mümkündür

Hava tasarruflu hız ayar
AS-R/AS-Q  Serisi

• Dönüş strokunda azaltılmış basınç sağlayın
ve hızlı besleme ve egzoz sağlayın
• İtmeli kilitleme ayarı
• Anında hortum bağlantısı

Hava Yönetim Sistemi
AMS20/30/40/60 Serisi

Basınçlı hava yönetiminizi bir üst seviyeye taşıyın

• Enerji tasarrufu yapın ve sürdürülebilirliği artırın

• Programlanabilir otomatik basınç düşürme

ve kapanma süreleri

• Bakım yeteneklerinizi geliştirin

• Akış, basınç ve sıcaklığın ölçümü ve takibi

• Basınçlı hava tesisatınızı dijitalleştirin

• Fieldbus veya OPC UA veri toplama ile

parametrelerin sanal kontrolü İş gücü ve kablolama 
süresini azaltın

• 100 metreye kadar menzil ve 10 uzak üniteye

kadar kablosuz bağlantı
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https://www.smc.eu/en-eu/products/air-management-system-ams20-30-40-60%7E171720%7Enav
https://www.smc.eu/tr-tr
https://www.smc.eu/en-eu/products/metric-size-th~108910~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/metric-size-th~108910~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/vxb-air-operated-angle-seat-valve~134821~cfg?partNumber=VXB+%0D
https://www.smc.eu/en-eu/products/aff%7E170207%7Enav


İçecek endüstrisinde SMCSüreç izleme & kontrol

Yüksek hassasiyetli dijital basınç anahtarı
ISE7m Serisi

• Yüksek basınçta çalışma
• IO-Link uyumlu
• IP67 muhafaza.

Büyük akışlar için debimetre
PF3AmH Serisi

• Üç renkli ekran
• IO-Link uyumlu
• IP65 muhafaza.

Elektro-pnömatik akıllı pozisyoner

IP8001 Serisi

Valflerinizi ve silindirlerinizi konumlandırın
Uzaktan kontrol edin ve ayarları yönetin

– HART iletim fonksiyonu

• Kurulumunuzu kolaylaştırın ve zamandan
tasarruf edin

– Kalibrasyon fonksiyonu entegre edildi

Kontrolün durumunu görsel olarak doğrulayın

–Konumlandırma, sapma ve sayısal giriş değer-
leri görüntülenir.
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https://www.smc.eu/en-eu/products/pf3a%7E158058%7Enav?productId=166116
https://www.smc.eu/en-eu/products/ip8001-smart-positioner-lever-type~134549~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/ip8001-smart-positioner-lever-type~134549~cfg
https://www.smc.eu/tr-tr
  https://www.smc.eu/en-eu/products/ise7-ise7-g-ise79s%7E160933%7Enav?partNumber=ISE7


İçecek endüstrisinde SMCAkışkan kullanımı

2 portlu solenoid valf
JSX/JSXD Serisi

Direnmek için tasarlandı
• En olumsuz çevre koşullarına dayanıklıdır
– Paslanmaz çelik yapı ve IP67 muhafaza
• Enerji tasarrufu
– Güç tüketimi %14 oranında azaltılır
• Kurulumunuzu kolaylaştırır
– Bobin 360 derece döndürülebilir

Bağlantı rakorları
LQ3 Serisi

• Yüksek saflıkta floropolimer
• Genişletme tipi pens yapısı
• Üçlü conta

Su için dijital debimetre
PF3W Serisi

• 3 renkli/2 ekran
• IO-Link
• Dahili sıcaklık sensörü.
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https://www.smc.eu/tr-tr
https://www.smc.eu/en-eu/products/hyper-fittings-flare-type-lq3%7E72647%7Enav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/pf3a%7E158058%7Enav?productId=166116
https://www.smc.eu/products/pf3w~55213~nav?partNumber=PF3W
https://www.smc.eu/en-eu/products/pf3a%7E158058%7Enav?productId=166116
https://www.smc.eu/en-eu/products/ip8001-smart-positioner-lever-type~134549~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/ip8001-smart-positioner-lever-type~134549~cfg


İçecek endüstrisinde SMCHava üfleme

Darbe üfleme valfi
AXTS-X2 Serisi

• Yüksek tepe basıncı ve düşük hava tüketimi
• Uzun hizmet ömrü
• Darbe üretimi için kontrol gerekmez.

Debi arttırıcı
ZHV Serisi

• Hava tüketiminde tasarruf (%70 hava üflemeli)
• Bakım gerektirmez
• Emiş ve tahliye çözümü.

Üfleme nozulleri
KN Serisi

Verimli hava üfleme
•	 Üfleme uygulamalarınızda enerji tasarrufu 

sağlar 

–Minimum basınç kaybı

•	      Gürültü seviyesini azaltır 

– Gürültüyü azaltmak için küçük çaplı çok delikli 
yapı seçeneği

•	 Darbe basıncını artırır 

– Yüksek verimli nozul, çevredeki havanın 
sürüklenmesi sayesinde daha yüksek üfleme 
kuvveti sağlar.
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https://www.smc.eu/tr-tr
https://www.smc.eu/en-eu/products/axts~166624~nav?productId=166626&partNumber=AXTS
https://www.smc.eu/en-eu/products/pf3a%7E158058%7Enav?productId=166116
https://www.smc.eu/en-eu/products/zh-x185-air-amplifier%7E134726%7Ecfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/pf3a%7E158058%7Enav?productId=166116
https://www.smc.eu/en-eu/products/nozzles%7E50359%7Enav
https://www.smc.eu/en-eu/products/ip8001-smart-positioner-lever-type~134549~cfg


İçecek endüstrisinde SMCVakum

Ejektörlü vakum pedi
ZHP Serisi

• İki kademeli ejektör ile verimlilik artışı
• Yer tasarrufu ve hafiflik
• Kolay değişim.

Vakum tasarruf valfi
ZP2V Serisi

• İş parçası olmadığında vakum kısıtlaması
• Tek dokunuşla montaj seçeneği
• Enerji tasarrufu.

Hepsi bir arada, sessiz ve enerji 
tasarruflu çözüm.

ZK2mA Serisi

Hepsi bir arada, sessiz ve enerji 
tasarruflu çözüm.
• Verimliliğe ulaşın
– Ejektör, pompa ve manifold sistemi tek bir
ünitede
• Hava tüketiminizi azaltın
– Enerji tasarrufu sağlayan dijital vakum anahtarı
ve 2 kademeli ejektör
• Kompaktlık ve hafiflik elde edin
– Aletleri taşımak için ideal çözüm
• İş yerinizi daha sessiz hale getirin
– Yüksek gürültü azaltıcı susturucu.
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https://www.smc.eu/tr-tr
https://www.smc.eu/en-eu/products/vacuum-pad-with-ejector-zhp%7E135148%7Ecfg?partNumber=ZHP
https://www.smc.eu/en-eu/products/pf3a%7E158058%7Enav?productId=166116
https://www.smc.eu/en-eu/products/zp2v-vacuum-saving-valve~43434~cfg?partNumber=ZP2V
https://www.smc.eu/en-eu/products/pf3a%7E158058%7Enav?productId=166116


İçecek endüstrisinde SMCGüvenlik

Artık basınç tahliye özellikli entegre 
pilot uyarılı çek valf

ASP-X352 Serisi
• Manuel buton
• Entegre pilot kontrollü valf
• 360° hortum tesisatı

Kilitlemeli 3 portlu basınç tahliye valfi
VHS-D Serisi

• Güvenli müdahale için sistem hava
basıncını azaltır
• Kolu çevirdiğinizde sıfır hava kaçağı
• OSHA standartlarına uygundur.

Yumuşak başlatma fonksiyonlu çift artık 
basınç tahliye valfi, ISO 13849-1

VP-X555/585 Serisi

Sorunsuz bir şekilde güvenli
• Makinelerin tasarımında ve
entegrasyonunda yüksek güvenlik
– Kategori 3 ve 4 için ISO 13849-1 Güvenlik
Standardı’na göre tasarlanmıştır.
• Sorunsuz başlatma
– Entegre yumuşak başlatma fonksiyonu
• Makinelerin daha hızlı yeniden
başlatılmasıyla artırılmış verimlilik
– Valfte önyükleme sırası ve/veya kendi kendine
test gerekmez.
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https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/integrated-pilot-check-valve-with-residual-pressure-release-valve-asp-x352~171514~cfg?partNumber=ASP-X352
https://www.smc.eu/en-eu/products/pf3a%7E158058%7Enav?productId=166116
https://www.smc.eu/en-eu/products/vhs-d%7E168367%7Enav?productId=166056&partNumber=VHS-D
https://www.smc.eu/en-eu/products/pf3a%7E158058%7Enav?productId=166116
https://www.smc.eu/en-eu/products/vp544-744-x555-585-dual-residual-pressure-release-valve-with-soft-start-up-function-iso13849-1~138174~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/vch410-5-0-mpa-pilot-operated-3-port-solenoid-valve-for-air~134921~cfg


İçecek endüstrisinde SMCElektriksel hareket

Elektrikli aktüatör
LE Serisi

• Konumlandırmanın tam kontrolü
• Dijital I/O veya saha veri yolu komutları
mevcuttur
• Endüstri 4.0 uyumlu.

Pilsiz mutlak enkoder tipi elektrikli aktüatör

LEYG Serisi
• Azaltılmış bakım
• Son durma noktasından yeniden başlatma
mümkündür
• Yanal yük direnci ve yüksek dönmeme
hassasiyeti.

Artık basınç tahliye özellikli entegre pilot 
uyarılı çek valf

LEY-X8 Serisi

Günlük itme & çekme çözümünüz

• Her türlü itme veya çekme zorluğunun
üstesinden gelin – Çubuk tasarımı

• İstediğiniz şekilde çalışın
– Seçilebilir motor ve montaj pozisyonları. Yük-
sek hassasiyetli tip.
Yatay veya dikey olarak çalışabilir. Montaj
varyasyonları için birçok aksesuar

• Suya ve toza dayanıklılık
– IP67’ye kadar muhafaza koruması
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İçecek endüstrisinde SMCYüksek basınç

5,0 MPa 3 portlu valf
VCH410 Serisi

Yüksek basınçta uzun hizmet ömrü elde edin
• Güvenli bir gıda ortamı sağlayın
– NSF-H1 sertifikalı gres
• İstikrarlı tepki sağlayın
– Özel lororesin contalı kayar parçalar
• Uzun bir hizmet ömrü garanti edin
–10 milyon çevrim.

5.0 MPa susturucu
VCHN3/4 Serisi

• 35 dB gürültü azaltma
• Donmada %30 ila %40 azalma
• Entegre emniyet valfi.

5.0 MPa çek valf
VCH40/VCHC40 Serisi

• Tepki süresi değişimi ±2 ms
• Hizmet ömrü: 10 milyon
çevrim
• Çarpışmaya dayanıklı yapı

6,0 MPa doğrudan uyarılı regülatör
VCHR30/40 Serisi

• NSF-H1 sertifikalı gres
• Kararlı tepki
• Metal contalı emniyet valfi
dayanıklılığı artırır.
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https://www.smc.eu/en-eu/products/pf3a%7E158058%7Enav?productId=166116


İçecek endüstrisinde SMCStatik Kontrol

Ayrı kontrol cihazı ile bar tipi iyonizer
IZT40/41/42 Serisi

İstediğiniz her yerde hızlı ve etkili
statik elektrik giderme
• Kompakt boyutlarından yararlanın
– Kontrol cihazından ayrı çalışmak üzere
uyarlanmış çubuk ve nozul tipi iyonlaştırıcılar

• Durumu ve çalışmayı zahmetsizce kontrol edin
– Tek bir kontrol cihazı 4 adede kadar iyonlaştırıcıyı
kontrol edebilir.

Çoklu alarmlar ve işlevler 
– SMC ile IO-Link avantajlarından yararlanın

Otomasyon ihtiyaçlarınız için tek tedarikçiniz. 
Kolayca izleyin ve ayarlayın
–Bileşenlerin ayrılması, kontrol cihazına
mükemmel erişim sağlar.

Fan tipi iyonizer
IZF21/31 Serisi

• Hava akışı ayarlama fonksiyonu
eklendi
• Yayıcı kirliliği algılama fonksiyonu
için sinyal çıkışı
eklendi
• Hızlı statik nötrleştirme: 0,5
saniye.

Elektrostatik sensör
IZD10 Serisi

• Potansiyel ölçümü: ±20 kV (50
mm mesafeden algılanır), ±0,4 kV
(25 mm mesafeden algılanır)

• Elektrostatik monitör IZE11 ile
kullanılabilen 1 ila 5 V analog çıkış

• Küçük ve montajı kolay.

Nozzle tipi iyonizer
IZT43 Serisi

Erişilemeyen bir yere monte 
edilmiş nozulları izleyin ve 
çalıştırın.

IZTC41 kontrol cihazı en fazla 4 
iyonlaştırıcıyı kontrol edebilir.

Çoklu alarm ve fonksiyonlar.
20www.smcturkey.com.tr

https://www.smc.eu/en-eu/products/izt40-41-42%7E160978%7Enav
https://www.smc.eu/en-eu/products/izd10-electrostatic-sensor~133581~cfg?partNumber=IZD1
https://www.smc.eu/en-eu/products/izt43-nozzle-type-ionizer-separate-controller%7E169606%7Enav?productId=165701&partNumber=IZT43
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https://www.smc.eu/en-eu/products/izf21-31-ionizer-fan-type~135459~cfg?partNumber=IZF21
https://www.smc.eu/en-eu/products/pf3a%7E158058%7Enav?productId=166116


İçecek endüstrisinde SMCKablosuz haberleşme

Kompakt kablosuz sistem
EXW1 Serisi

• 880’e kadar giriş/880’e kadar çıkış
• İletişim mesafesi: 100 m’ye kadar
• Harici antenleri destekler.

Hava yönetim merkezi
EXA1 Serisi

• OPC UA, Ethernet/IP®, PROFINET ve
EtherCAT® ile uyumludur.
• Kablosuz baz istasyonu veya uzaktan
kumanda işlevi,
• İletişim mesafesi: 100 m’ye kadar.

Kablosuz sistem
EX600-W Serisi

Daha azı kesinlikle daha fazladır
• Daha az kablolama. Daha az kurulum süre-
si. Daha az kesinti. Daha az sorun.
 – Kompakt ve modüler kablosuz sistemler
• Tamamen güvenli, güvenilir ve gürültüye 
dayanıklı iletişim sağlayın
– 2,4 GHz ISM bandında frekans atlama ve veri 
şifreleme
• Her yerde çalıştırın
– Her türlü uygulama için uygundur, robot 
kollarında veya döner/indeksleme masalarında 
takım değişiklikleri için idealdir
• Makinelerinize esneklik kazandırın
– Basit düzen değişikliği ve hızlı bağlantı ve 
başlatma.
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https://www.smc.eu/en-eu/products/exw1-ex600-w%7E167964%7Enav?productId=171262
https://www.smc.eu/en-eu/products/exw1-ex600-w~167964~nav?productId=171262
https://www.smc.eu/en-eu/products/air-management-hub-exa1%7E171722%7Enav
https://www.smc.eu/tr-tr
https://www.smc.eu/en-eu/products/exw1-ex600-w%7E167964%7Enav?productId=160942&partNumber=EX600-W


İçecek endüstrisinde SMCGenel çözümler

İtmeli kilit ve göstergeli hız kontrol cihazları
ASmFS Serisi

• Ayar sürelerini azaltır
• Operatör tarafından sayısal akış hızının görsel
olarak doğrulanması için gösterge indikatörü
• Standart çalışma prosedürlerinin doğru ayar-
lanması.

Uzun ömürlü vana, yüksek tekrarlanabilirlik
VQZ Serisi

• 200 milyon çevrimli metal makaralı valf
• Düşük güç tüketimi
• IP65 uyumlu.

Pilot kontrollü 4/5 portlu solenoid valfler
New SY Serisi

En çok değişken yönlü valf
• Üretkenliğinizi artırın
– Olağanüstü güvenilirlik ve çevrim süresinde
azalma
• Kurulum maliyetlerinden ve montaj
süresinden tasarruf edin
– Tasarımda olağanüstü esneklik
• Maliyetlerinizi azaltın
– Daha yüksek kapasiteli silindirleri çalıştırarak ve
karma montaj valfleri kullanarak hava tasarrufu
• Makinenin kullanımını ve çalışmasını
basitleştirin
– Benzersiz ve kompakt manifold: tek bir ünitede
vakum emme ve tahliye.
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https://www.smc.eu/en-eu/products/with-push-lock-indicator-as-fs%7E167306%7Enav#s
https://www.smc.eu/tr-tr
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Hava Tasarrufu çözümleri
İçecek endüstrisinde SMC

SMC olarak, müşterilerimizin faturalarını düşürmelerine yardımcı olmak için yıllardır çeşitli enerji tasarrufu faaliyetlerine kendimizi adadık ve ned-
en olmasın ki? Bu, küresel sürdürülebilirliğe mütevazı bir katkımızdır. Müşterilerimizin fabrikalarında farklı seviyelerde enerji tasarrufu eylemleri 
gerçekleştirdik, enerji denetimleri gerçekleştirdik, yeşil tedarik için çalıştık vb.

Enerji verimliliğine birlikte yürüyelim, dünya çapında uzman ekiplerimiz size destek olmaya hazır.

Enerji Tasarrufu çözümlerimizi 
daha çok keşfedin
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İhtiyacınız
olanı tüketin
Enerji faturalarımızı eleştirel 
bir bakış açısıyla inceleyelim. 
Toplam tüketimimiz haklı mı?

Ürettiğinizi Tüketiminizi Sadece gerekli Verimli 
düşününgeri kazanın

Enerjiyi (ısı, açığa çıkan 
hava vb.) yeniden kullan-
mak için farklı teknolojiler

izleyin olan kullanın
Üretim süreçlerinde enerjiyi 
nasıl daha rasyonel
kullanabiliriz? Ayrıca, 
geçmişte işlerin yapılış biçimi-
ni yeniden düşünmek gereki-
yor.

Döngüyü tamamlayan ve en 
önemlisi olan kavram. Günlük 
hayatınızı enerji verimliliğiyle 
zenginleştirin.

Ancak neler olup bittiğini 
bildiğimizde etkili enerji 
yönetimi politikaları
uygulayabiliriz.

https://www.smc.eu/tr-tr


Haberleşme sistemleri
SMC ürünlerinin iletişim protokolleri, üretkenliğinizi 
artırmanıza ve maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı 
olarak dinamik üretim süreçlerini garanti altına alır ve 
içecek ve bira endüstrisinin aradığı Akıllı Esnekliğe 
ulaşmanızı sağlar.

Akış izleme
Tekrarlanabilir ve doğru sonuçlar elde etmek için 
SMC’nin akıllı ve kendi kendini teşhis eden akış 
cihazları olmazsa olmazdır; ancak elde edilen bilgil-
er daha sıkı proses kontrolü sağlamak için de kul-
lanılabilir.

Pozisyon algılama ve izleme
SMC sensörleri ve konumlandırıcılar, makinede 
yüksek düzeyde konumlandırma doğruluğu sağla-
yarak, sensörler ve konumlandırıcılar için en önemli 
gereksinimleri karşılar: hassasiyet, maksimum ürün 
kullanılabilirliği ve uzun hizmet ömrü.

Basınç izleme
SMC basınç cihazları, IO-Link açık standart teknolo-
jisi aracılığıyla hassas ölçüm değerlerini kontrolöre 
gerçek zamanlı olarak göndererek son derece hızlı 
tepki süreleri sayesinde hassas izleme sağlar.

Durum Bazlı Bakım
(DBB), basitçe ifade etmek ger-
ekirse, varlıklardaki operasyonel 
parametreleri ölçerek durumlarındaki 
bir değişikliği belirleyen ve yalnızca 
ihtiyaç duyulduğunda bakım yapan 
bir bakım stratejisidir. Bu, bira üretim 
ve paketleme sürecinin verimliliğini 
ve sürdürülebilirliğini artırmak için 
çok önemli bir unsurdur ve SMC size 
doğru çözümlerle yardımcı olabilir.

Durum 
Bazlı Bakım 

Durum Bazlı Bakım çözümleri İçecek endüstrisinde SMC

Daha fazla DBB 
çözümlerimiz için
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Sürdürülebilir büyüme aynı zamanda kesintisiz operasyonların sağlanması anlamına gelir
SMC’nin her türlü acil duruma hazırlıklı olmasını ve bu gibi durumlarda ticari faaliyetlerimizin durmamasını sağlamaya 
kararlıyız. SMC, hem sürdürülebilir büyümeye hem de teknolojik yeniliklerin yaygınlaşmasına katkıda bulunarak ürün 
tedarik sorumluluklarımızı yerine getirmeyi ve müşterilerimizin güvenini korumayı hedeflemektedir. 

Otomasyonu destekleyen kapsamlı bir otomatik kontrol ekipmanı üreticisi olan SMC, dünyanın her yerindeki müşterile-
rimizin ihtiyaçlarını karşılayan ürünleri hızlı bir şekilde tedarik edebilmektedir.

Üretimde İş Sürekliliği Planı
Müşteri siparişinin yerine getirilmesini sağlayın
8 küresel lojistik merkezimiz ve 10’u 
Avrupa’da bulunan 34 üretim tesisimiz 
sayesinde güvenilir teslimat. Ayrıca, 
üretim ortamındaki ani değişikliklere hızla 
yanıt verme esnekliği.

Mühendislikte İş Sürekliliği Planı
Tutarlı teknik destek
Dünya genelindeki 5 teknik merkezimizde (Avru-
pa’da 2 - Almanya ve İngiltere) 1.700 mühendis.

Güveninizi kazanmayı 
hedefliyoruz. Güvenilirlik 
yoluyla sürdürülebilirlik

Satış BCP
Satış desteği
Dünya çapında 8.300 satış mühendisi sizin için en iyi 
çözümü önermeye hazır. 80 küresel lokasyonumuzla, nere-
de olursanız olun,biz de oradayız.

Finansta İş Sürekliliği Planı
Güvenli ve Sağlam finansal temel
Acil bir durumda SMC, binaların yeniden inşası ve iş 
sürekliliği için gerekli ekipmanların yeniden inşası için ge-
reken işletme sermayesini ve fonları karşılayacak güvenli 
ve sağlam bir finansal temel (nakit, mevduat ve öz ser-
maye) sağlayabilir. Bu, müşterilerimize ve çalışanlarımıza 
gönül rahatlığı sağlamak amacıyla yapılır.

Bilgi güvenliğinde İş Sürekliliği Planı
Hayati veriler güvende tutulur
Bilgisayar virüslerine ve siber saldırılara karşı koruma 
sağlamak için bilgi güvenliğinin güçlendirilmesi ve 
ayrıca bir felaket kurtarma sistemi oluşturmak için veri 
merkezlerinin kurulması. Bilgileriniz bizimle güvende.

SMC İş Sürekliliği Planı
hakkında daha fazla bilgi edinin.

SMC İş Sürekliliği Planı İçecek endüstrisinde SMC
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