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Vana otomasyonu

Proses kontrol endUstrisinde Uretkenligi
gelistirmeye, verimliligi artirmaya ve ariza suresini
en aza indirmeye yonelik stirekli intiyac olmasi
nedeniyle, vana otomasyon uygulamalari giderek
daha karmasik ¢oztimler gerektirir.

Bu ihtiyacglarin karsilanmasi icin, SMC'de 12.000
temel Urdin ve 700.000'den fazla varyasyondan
olusan genis bir ¢dzUm yelpazesine sahibiz. Bu,
petrol ve gaz, enerji, kimya, gida ve icecek, kagit
hamuru ve kagit veya su aritma olup olmadigina
bakilmaksizin proses endUstrisi i¢in her zaman 6zel
destege sahip olmamizi saglar.

Vana otomasyonu icin 6zel ¢ézumlerimiz hakkinda
bilgi edinmek adina sonraki sayfalara géz atin ve
Ozel gelistirmelerle otormasyon sisteminizi nasil
daha da gelistirebilecegimizi tartismak igin bizimle
iletisime gegin.
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Vananizdaki SMC urunleri

Lineer tip aktuator

Doéner tip aktuator
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Nerede ve ne i¢in?

1 Giiglendirici réle
Bir aktUatérin calisma hizini
artirmak icin ideal bir ¢6zim.
Oncelikle bir pozisyoner ile
birlikte kullanilacaktir.

2 Kilitleme valfi
Hava besleme arizasi
durumunda akttiatoérl en son
konumda tutmak igin.

3 Filtre regulatérleri
Normal bir basin¢ regulatéri
ve filtreye sahip basinci kontrol
ederler ve dogru hava kalitesini
saglarlar.

4 Pozisyoner
Bir giris sinyaline gére vaniyi
belirli bir konumda acik tutmak
icin kullanin.

5 Bobinli valf
Vanalarin ACIK/KAPALI
kontroll igin.



Vana otomasyonu icin SMC urunleri

Akill pozisyoner Elektro-pnématik
@ |P8001/8101 Serisi pozisyoner
JE ]
¥ Kol tipi (IP8001) ve déner tip IP8000/8100 Serisi
“ (IP8101) - Kol tipi (IP8000) ve déner
- Tek ve Gift etkili tip (IP8100)
- Girig akimi: 4 ila 20 mA arasi - Tek ve cift etkili
ve/veya HART Protokoll - Giirig akimi: 4 ila 20 mA
- Entegre geri besleme sinyali arasi
- ATEX uyumlu. - ATEX uyumiu.
POZISyonerler - ///‘ Pnématik pozisyoner Silindir pozisyoner
; IP5000/5100 Serisi IP200 Serisi
- Kol tipi (IP5000) ve doner tip - Gift etkili
(IP5100) - Pnématik giris: 0,02 ila
- Tek ve cift etkili > 0,1 Mpa arasi (3 ila 15 Psi
- Pnématik giris: 0,02 ila arasl)
0,1 Mpa arasi (3 ila 15 Psi - Uygulanabilir strok: 25 ila
arasl) 300 mm arasil
- ATEX uyumlu. - Uygulanabilir i¢ cap
boyutu: @ 50 veya daha
fazla.

Vanalara monte edilen pozisyonerler
Elektro-pndématik ayarl klepe

NAMUR bobinli valfler
VFN Serisi

5 yollu bobinli valfler
52-SY Serisi

- Hava ve soy gaz i¢in 5/2 - ATEX 2G IIC Ex ia

bobinli valf - Hava ve soy gaz icin 5/2 ve
- NAMUR direktifine uygundur : 5/3 bobinli valf
- Tek ve cift etkili - Tabana monte tip/Govde
- Debi: 1379 NI/dak. portlu tip

- Tek ve cift etkili.

Bobinli

valfler
5 yollu bobinli valfler

50-VFE / 50-VPE Serisi

- ATEX 2G IIC Exd

- Hava ve soy gaz icin 5/2 ve
5/3 bobinli valf

- Tabana monte tip/Govde
portlu tip

- Tek ve cift etkili.
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i Giiclendirici role
' ’-!E& IL100 Serisi

- Pilot basinci: maksimum 0,7
MPa
o AF=F - Debi: 1.000 I/dk
Giiclendirici Secenior
role - Yiiksek sicaklik: -5 ila
100 °C arasl
- DUsUk sicaklik: -30 ila 60°C
arasl
- Bakir icermez
- Paslanmaz celik

Kilitleme valfi
IL201/211/220 Serileri

- Ug secenek: tek etkili, Gift
etkili, 3 Port
: 4 - Pilot basinci: 0,14 ila
Kilitleme | 0,7 MPa aras|
0 11 - Debi: 900 NI/dak
valfi ve Hiz

! - Secenekler:
'} A1 - YUksek sicaklik: -5 ila
regl"atoru 100 °C arasl
- DUsUk sicaklik: -30 ila 60°C
arasi
- Paslanmaz celik: -40 ila
70 °C arasl
- Dis parcalar bakir icermez.

Filtre regiilatori
55-AW30-60-X2317 Serisi

- Filtrasyon derecesi: 5 um

- Debi: 10000 NI/dk'ya kadar

- DUzenleme aralidr: 0,05 ila
0,85 MPa arasi

- Aliminyum kapli AISI 410
vidall

- Sicaklik aralidr: - 30 ila 60 °C
arasl

-ATEX: 12 GD c lIC T6

Filtre

regulatori

Filtre regiilatorii
55-AW30-60-X2622 Serisi

- Filtrasyon derecesi: 5 ym

- Debi: 10000 NI/dk'ya kadar

- DUzenleme aralidr: 0,05 ila
0,85 MPa arasi

- Malzeme AISI 316

- Sicaklik araligi: - 40 ila 80 °C
arasl

-ATEX: 12 GD c IC T6

Silindirler Gizerine monte edilen pozisyonerler
Bir damper vanasinin agma/kapama regulasyonu

Giiclendirici réle
XT240 Serisi
- Pilot basincr: maksimum 0,7

MPa
- Debi: 3.000 I/dk

- Secenekler:
- Ylksek sicaklik: -5 ila
100 °C arasil
- DUstk sicaklik: -30 ila 60°C
arasl

- Paslanmaz celik

Hiz ayar
AS[J000-X800 Serisi

- Boyut: 1/2” NPT'ye kadar

- Sicaklik Araligi: - 45 ila 80 °C
arasl

- Malzeme: AISI 316.

Filtre regiilatori
IW212 Serisi

- Filtrasyon derecesi: 5 ym
- Debi: 400 NI/dk'ya kadar
- Dlzenleme araligr: 0,02 ila
0,5 MPa arasl
- Secenekler:
- YUksek sicaklik: -10 ila
100 °C arasl
- DUstk sicaklik: -30 ila 60°C
arasl
- Dis parcalar bakir icermez




Tam ¢ozim
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Kontrol valfinde Elektro-pnématik pozisyoner
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Kontrol sistemli modiilasyonlu lineer akttiator
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Kontrol kabini
Kendi 6zellestirilmis panonuzu tasarlayin i
isterseniz kendi tasanminizi olusturabiliriz ya da isterseniz
tasarlamaniza yardimci olabiliriz.
SMC'de basit montajlardan daha karmasik kontrol
sistemlerine kadar gelistirme konusunda uzmanlasmis
muhendis ekiplerimiz mevcuttur. Hepsi size en iyi performansi
garanti etmek icin dnceden test edilmistir.
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Avusturya
Belcika
Bulgaristan
Hirvatistan
Cekya
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
irlanda
italya
Letonya

+43 (0)2262622800 www.smc.at

132 (0)33551464
+359 (0)2807670
+385 (0)13707288
+420 541424611
+45 70252900
+372 6510370
1358 207513513
+33 (0164761000
+49 (061034020
+30210 2717265
+36 23513000
+353 (0)14039000
+39.0292711
+371 67817700

Baski XQ 12 Ispanya’da Basilmistir
VAL-AUT-LEAF-A-UK

www.smc.be
www.smc.bg
www.smc.hr
WWW.SMC.CZ
www.smcdk.com
www.smcpneumatics.ee
www.smc.fi
www.smc-france.fr
www.smc.de
www.smchellas.gr
www.smc.hu
Wwww.smcpneumatics.ie
www.smcitalia.it
WWW.SMC.v

office@smc.at
info@smc.be
office@smc.bg
office@smc.hr
office@smc.cz
smc@smcdk.com
smc@smcpneumatics.ee
smcfi@smc.fi
info@smc-france.fr
info@smc.de
sales@smchellas.gr
office@smc.hu
sales@smcpneumatics.ie
mailbox@smcitalia.it
info@smc.lv

Litvanya
Hollanda
Norvec
Polonya
Portekiz
Romanya
Rusya
Slovakya
Slovenya
ispanya
isveg
isvigre
Tiirkiye
Birlesik Kr.

+3705 2308118
+31 (0205318888
+47 67129020

+48 222119600
+351 226166570
+40 213205111

+7 8127185445
+421 (0413213212
+386 (0)73885412
+34 945184100
+46 (0)86031200
+41 (0523963131
+90 212 489 0 440

www.smclt.It
www.sme.nl
WWW.SMC-Norge.no
www.sme.pl
WWW.SMC.eu
Www.smcromania.ro
www.smc-pneumatik.ru
www.smc.sk
WWW.SMC.Si
WWW.SMC.eu
WWW.SMC.NuU
www.smc.ch
www.smcturkey.com.tr

+44 (0)845 121 5122 www.smc.uk

info@smclt.ft
info@sme.nl
post@smc-norge.no
office@smc.pl
postpt@smc.smces.es
smcromania@smcromania.ro
info@smc-pneumatik.ru
office@smc.sk
office@smc.si
post@smc.smces.es
post@sme.nu
info@smc.ch
satis@smcturkey.com.tr
sales@smc.uk

Teknik 6zellikler, 5Snceden haber verilmeksizin ve Ureticinin higbir sorumluluk Ustlenmeyecegi sekilde degistirilebilir



