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Artık Basınç Tahliye 
Valfi,

Artık basınç tahliye 
valfi w

Artık basınç tahliye 
valfi w

Artık basınç tahliye 
valfi q

Artık basınç tahliye 
valfi q

Emniyet limit anahtarı

Emniyet 
limit 
anahtarı

Ana Valf Konumu Algılama Özellikli
Ana valf konumunu algılama işlevi, giriş sinyali ve 
valf çalışması arasındaki uyumsuzlukları algılar.

Yedek sistem kolayca oluşturulabilir.

 Yedek Sistem
Bir parça arızalansa bile sistemin tamamı gerekli işlevlerini yerine 
getirir. Bu genellikle çift valfler, çift kablolama, çift koruma anahtarları 
vb. gibi çift çalıştırma kanallarının kullanılmasıyla gerçekleştirilir.

VP542-X536

Yumuşak 
başlatma valfi

Kategori 2

Kategori 3, 4

Çift Artık Basınç Tahliye Valfi
VP544-X538

Yumuşak Başlatma Fonksiyonlu
VP544-X555

Çift Artık Basınç Tahliye Valfi
VG342-X87

Çift artık basınç tahliye valfi kullanıldığında, 
valflerden biri çalışmazsa diğeri artık basıncı 
tahliye etmeye devam eder.

3 Yollu Bobinli Valf/
Ana Valf Konumunu Algılayan Artık Basınç Tahliye Valfi

Güvenlik Standardı ISO13849-1 Sertifikalı*2 (Kategori 2 - 4'e karşılık gelir) ® *1

*1. Uyumlu ürünler için 2. sayfaya bakın.
*2. Sertifikalı ürünler için 2. sayfaya bakın.

VP/VG Serisi CAT.ES11-111

RoHS

Ayrıntılar için WEB kataloğuna veya ilgili ürün 
kataloğuna başvurun.
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2(A)

3(R)3(R)

1(P)

P1

P2

Gaz kelebeği Ana valf Valf 1 Valf 2

Yumuşak başlatma
valfi

V  Çift artık basınç tahliye valfine pnömatik sistemin başlangıç 
basıncını kademeli olarak artırma fonksiyonu eklenmiştir.

V  Sabit orifis ve değişken gaz kelebeği, basıncı artışını ayarlamak için 
gaz kelebeği olarak mevcuttur. (ø1, ø1,5, ø2)

Üretici: OMRON Üretici: Rockwell Automation

Yumuşak başlatma valfi: AÇIK
Valf 1, Valf 2: AÇIK

Ç
ık

tı
P2

Süre

P1

1/2P1

0

Yumuşak başlatma valfi: KAPALI
Valf 1, Valf 2: AÇIK

P2, P1'in yarısına ulaşır ve 
ardından yumuşak başlatma 
valfinin ana valfi açılır.

Valf 1 ve valf 2’ye enerji 
vererek gaz kelebeği ile 
ayarlanmış hava akışı 
beslemesine başlayın.

Çıkış Basıncı (P2)-Zaman Grafiği 
Karşılaştırması

Kanal (yalnızca VP serisi) ve M12 
konnektör (4 pimli) tipleri mevcuttur.

6 pimli M12 konnektörü tipi de 
mevcuttur.

q  Ana valf konumu, ana valf hareketinin kol ile doğrudan reed emniyet limit 
anahtarına aktarılmasıyla algılanır.

q Uzun kullanım ömrü: B10d: 10 milyon kez*
w Geri dönüş yayı, artık basıncı basınç seviyesine bakılmaksızın güvenli 

bir şekilde tahliye eder.
* OMRON tarafından üretilen VP500/700, emniyet limit anahtarı için

Emniyet limit anahtarıAna valf Kol

Yumuşak 
başlatma valfiVP544-X555

Modüler tip F.R.L. birimlerine
takılabilir.
Kullanılabilir modeller*
V VP544/744-X538
V VP544/744-X555
*  Lütfen VP542/742-X536 için SMC ile 

iletişime geçin.

Yumuşak başlatma 
fonksiyonlu çift artık 
basınç tahliye valfi

Filtre regülatör
(İsteğe bağlı 
aksesuar)

M Son derece güvenilir yapı

M Standartlar ve Koruma Sınıfı

M Seri Çeşitleri

M  Yumuşak başlatma 
fonksiyonu (-X555)

M Emniyet limit anahtarı seçilebilir.

Seri Kate-
gori

Emniyet limit anahtarı
üreticisi

Standartlar
Koruma 

sınıfı
Makine Direktifi 2006/42/EC

CE cUL RoHSUyumlaştırılmış  
standartlar

EN ISO13849-1: 2008
EN ISO13849-2: 2012 EN ISO4414: 2010

Artık Basınç
Tahliye Valfi VP542/742-X536 2

OMRON Corporation
IP65Rockwell Automation, Inc.

Çift Artık Basınç
Tahliye Valfi VP544/744-X538 3, 4

OMRON Corporation
IP65

Rockwell Automation, Inc.
Yumuşak Başlatma Fonksiyonlu Çift Artık 
Basınç Tahliye Valfi VP544/744-X555 3, 4

OMRON Corporation
IP65

Rockwell Automation, Inc.
Çift Artık Basınç
Tahliye Valfi VG342-X87 3, 4

OMRON Corporation *
IP40

Rockwell Automation, Inc.

Seri Kate-
gori

Bağlantı
Ölçüsü Diş Debi karakteristikleri C [dm3/(s·bar)] 1/2 (P/A)

 5 10 15 20 25 
Artık Basınç Tahliye Valfi
VP542-X536

2
3/8 inç Rc

G
NPTArtık Basınç Tahliye Valfi

VP742-X536 1/2 inç

Çift Artık Basınç Tahliye Valfi
VP544-X538

3, 
4

3/8 inç Rc
G

NPTÇift Artık Basınç Tahliye Valfi
VP744-X538 1/2 inç

Yumuşak Başlatma Fonksiyonlu Çift 
Artık Basınç Tahliye Valfi VP544-X555 3/8 inç Rc

G
NPTYumuşak Başlatma Fonksiyonlu 

Çift Artık Basınç Tahliye Valfi VP744-X555 1/2 inç

Çift Artık Basınç Tahliye Valfi VG342-X87 3/4 inç
Rc
G

NPT

* Yalnızca 3/4 inç bağlantı 
ölçüsü

26,6

15,1

8,9

6,5

5,2

10,3

9,8

2
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CAT.E02-26

RoHS

Ayrıntılar için WEB kataloğuna veya ilgili ürün 
kataloğuna başvurun.

EX500 Serisi

Fieldbus Sistemi
(Ağ Geçidi Dağıtılmış Tip)

Ağ Geçidi Dağıtılmış Sistem 2 eklenmiştir!

Giriş Birimi

Valf manifoldu

Dağıtılmış valf kurulumu
Güç 
kaynağı

GW Birimi (Ağ Geçidi Birimi)

Valfler aktüatörlerin yakınına kurulabilir !
Boru tesisatı için 
gereken alan ve 

boru tesisatı 
malzemeleri azalır

Kablolama için 
gereken alan 

azalır

Valf manifoldu ve
Giriş Birimi için

adresi belirlemenize
gerek yoktur.

Açıklama Uyumlu protokol Giriş/çıkış 
sayısı

Valf manifoldu ve Giriş 
Birimi bağlantılarının sayısı

Bölüm kablo 
uzunluğu Yeni fonksiyon

Ağ Geçidi 
Dağıtılmış
Sistem 2

128 giriş/
128 çıkış

Maks. 16 
Birim Maks. 20 m

Web sunucusu fonksiyonu
• Valf işletim test • Bağlantı arıza teşhisi 
• Kısa-devre arıza teşhisi

Ağ Geçidi
Dağıtılmış
Sistem

64 giriş/
64 çıkış

Maks. 8 
Birim Maks. 10 m —

Yeni

3
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Maksimum giriş sayısı: 32
Maksimum çıkış sayısı: 32

Maksimum giriş sayısı: 32
Maksimum çıkış sayısı: 32

Maksimum giriş sayısı: 32
Maksimum çıkış sayısı: 32

Maksimum giriş sayısı: 32
Maksimum çıkış sayısı: 32

Ayar anahtarı

SI Birimi

PLC

Besleme 
voltajı GW birimi

Giriş Birimi

Giriş Birimi

İletişim kablosu
(Endüstriyel ağ)

Kablolama 
örneği

Bölüm kablosu (Alt ağ)

128 giriş/128 çıkışGiriş/çıkış sayısı

Maks. 20 mBölüm başına toplam kablo uzunluğu

Giriş Birimi

Giriş Birimi

Giriş Birimi

Giriş Birimi

Valf manifoldu

Valf manifoldu

Valf manifoldu

Valf manifoldu

Valf manifoldu

Valf manifoldu

* Çıkış sayısı, SI biriminin dahili ayar anahtarı kullanılarak “16 çıkış” şeklinde ayarlandığında.

V Bölüm port sayısı: 4

V Bölüm başına giriş/çıkış sayısı: Maks. 32 giriş/32 çıkış

Maks. 8 Birim*Valf manifold bağlantılarının sayısı
V Bölüm başına valf manifold bağlantılarının sayısı: Maks. 2 Birim*

Maks. 8 BirimGiriş Birimi bağlantılarının sayısı
V Bölüm başına Giriş Birimi bağlantılarının sayısı: Maks. 2 Birim

Bölüm 
bağlantı 
noktası

Maksimum giriş sayısı: 128 nokta Maksimum çıkış sayısı: 128 nokta

Bir bölüm bağlantı noktasına iki adet valf 
manifoldu bağlanabilir.
SI Birimi, SI Birimi’ne bağlı valf manifoldunun çıkış sayısını (32 
nokta/16 nokta) değiştiren dahili bir ayar anahtarına sahiptir. Çıkış 
sayısı 16 noktaya ayarlandığında, bir bölüm bağlantı noktasına iki 
adet valf manifoldu kurulabilir.

4
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Web sunucusu fonksiyonu
Valf çalıştırma testi (AÇIK/KAPALI), valf manifoldu ve Giriş Birimi arasında  bağlantı arıza teşhisi 
ve giriş cihazında kısa devre teşhisi Web tarayıcı üzerinde gerçekleştirilebilir.
Güvenlik için valf çalıştırma testi (AÇIK/KAPALI) sırasında bir parola kullanılabilir.
Hatanın konumu tanımlanabilir. Hatayla ilgili bilgiler bir Web tarayıcısında tanımlanabilir.

Adresin belirlenmesine gerek yoktur
SI Birimi ve Giriş Birimi için I/O eşleşmesi, Ağ Geçidi Birim tarafından otomatik olarak ayarlanır.
Birim yükleme sırası belirtilmemiştir.
(Bir bölüm bağlantı noktası için girişlerin/çıkışların üst sınırı 32 noktadır.)

Belirtilen valf manifoldu farklı bir sistemden güç sağlanarak kontrol edilebilir.
Y bölüm konnektörü kullanılarak SI Birimine (valf manifoldu) farklı bir sistemden güç sağlanabilir.

Parçalar 
konumlandırılırken güç 
kaynağı kapalıdır.

Döner
çalışma 
tezgahı

Güç
kaynağı A

Güç
kaynağı 
B

Robotlar tarafından
işlenen iş
parçaları

<Kullanım örneği>

Operatör iş parçalarını yerleştirir.
(Parça temini) Y bölüm konnektörü

Aksesuarlar birlikte sipariş edilebilir.
Kablolar ve soketler dahil olmak üzere aksesuarlar SMC'ye birlikte sipariş edilebilir.
Parça seçme, sipariş verme ve tedarik süresinin yönetimi için gereken süre azaltılabilir.

Valf manifoldu dışındaki çıkış cihazları için de uygundur.
Çıkış bloğu kullanılarak,
lambalar ve ikaz düğmeleri çalıştırılabilir.

Parça temin edilirken
iş parçasını tutmak
için valf
manifoldu

Robotlar çalışırken
iş parçasını tutmak
için valf
manifoldu

5

Fieldbus Sistemi EX500 Serisi



Gövde boyutu Bağlantı 
ölçüsü

Debi karakteristikleri*1 Uygulanabilir silindirler*2

C [dm3/(s·bar)] ø63 ø80 ø100 ø125

Gö
vd

e d
işl

i 
ba

ğla
nt

ı VEX312m 1/4 3,5

VEX332m 3/8 8,7

Ta
ba

nd
an

 
mo

nte
li VEX322m 1/4 4,4

VEX342m 1/2 14

Güç tüketimi: 1 W

Çeşitler

*1 2 (A) için/ 3 (R) *2 300 mm/sn, yatay hareket için

3 adet El kumanda 
üstünlüğü 
seçeneği 
eklenmiştir

Taçlı kilitleme tipi Bas-çevir kilitleme
kanallı tip

Bas-çevir kilitleme
kol tipi

Hava uyarılı

Manifold

3 Yollu 3 Konumlu Valf

Kendinden Kablolu/Rakor girişi için DIN Terminali için DIN Terminali için

*VEX33
42m, 300 mm/s, yatay hareket için

Silindirler ara konumda durdurulabilr. 
(maksimumø125* silindirler için geçerlidir.)

VEX3 Serisi
CAT.ES11-112

Ayrıntılar için WEB kataloğuna veya ilgili ürün 
kataloğuna başvurun.

Pilot bobin

RoHSPilot Bobin Hava Uyarılı
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� IP65 uyumlu muhafaza
 Toz geçirmez/Su püskürmeye dayanıklı

� Kompakt ve büyük akış kapasitesi

� Güç tasarrufu

* Manifold IP65 uyumlu olduğunda.
* F ve T1 kitleri hariç

� Uzun 
hizmet ömrü

Kurulum hacmi
%42 Azalma

Kurulum alanı

%26 Azalma

VQ4000
VQ5000

ø160* 
ölçüsüne kadar olan silindirlerin tahriki mümkündür

ø180* 
ölçüsüne kadar olan silindirlerin tahriki mümkündür

* 2 konumlu tekli, elastik sızdırmazlık elemanı, 4/2 / 5/3 (A/B / R1/R2)

VQ5000: 41 mm bağlantı
C [dm3/(s·bar)]: 17*

VQ4000: 25 mm bağlantı
C [dm3/(s·bar)]: 7,3*

* Ortalama hız 200 mm/sn olduğunda.

Maksimum çalışma basıncı [MPa]Güç tüketimi [W]

* Düşük vat tipi (   ): Standart

VQ

Mevcut ürün 0,5 0,7
NewYeni 0,40,4 (0,95)

(1,0)

1,01,0

* SMC test koşullarına göre

100 milyon çevrim

240185

201
163

123 96.5

VFS3000

VQ4000

Valve
pitch

CAT.ES11-104
Ayrıntılar için WEB kataloğuna veya ilgili ürün 
kataloğuna başvurun.

5 Yollu Bobinli Valf
VQ4000/5000 Serisi

Metal S. Elastik S.

7



� Konektör tipi 
 manifold

� IP67 uyumlu muhafaza

� Uzun 
hizmet ömrü

� Güç tasarrufu

100 milyon çevrim
* SMC test koşullarına göre

Konektör

� Kompakt ve büyük akış kapasitesi

ø160 ölçüsüne kadar olan silindirlerin tahriki mümkündür
ø180 ölçüsüne kadar olan silindirlerin tahriki mümkündür

VQC4000

VQC5000

* 2 konumlu tekli, elastik sızdırmazlık elemanı: 4/2 / 5/3 (A/B / R1/R2)

* Ortalama hız 200 mm/sn olduğunda.

VQC5000: 41 mm bağlantı
C [dm3/(s·bar)]: 17*

VQC4000: 25 mm bağlantı
C [dm3/(s·bar)]: 7,3*

Valve
pitch

� Çok çeşitli protokoller 
 mevcuttur

* F ve P kitleri hariç

Maksimum çalışma basıncı [MPa]Güç tüketimi [W]

* Düşük vat tipi (   ): Standart

VQC

Mevcut ürün 0,5 0,7
NewYeni 0,40,4 (0,95)

(1,0)

1,01,0

CAT.ES11-108
Ayrıntılar için WEB kataloğuna veya ilgili ürün 
kataloğuna başvurun.

5 Yollu Bobinli Valf
VQC4000/5000 Serisi

Metal S. Elastik S.
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MGPM40-25 strok için

22 mmMaks.

Güç tasarrufuGüç tasarrufu

Pnömatik yastıklı Suya dayanıklı silindir

Maksimum

%24
Ağırlık düşüşü!Ağırlık düşüşü!
%24

Kızaklı yatak

Bilyalı burç

Yüksek hassasiyetli bilyalı burç

3 yatak tipi
seçeneği mevcuttur.

MGPL serisi

MGPM serisi

MGPA serisi

Daha kısa yataklı
mil ve daha ince 
plaka ile 
ağırlık %24 
azaltılmıştır

Kılavuz kol kısaltıldı

Silindir gövdesinin tabanı ile
ekipmanınız arasında gerekli 
boşluk azaltılmıştır.

MGP Serisi

Kompakt Yataklı Silindir
ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

CAT.ES20-219
Ayrıntılar için WEB kataloğuna veya ilgili ürün 
kataloğuna başvurun.

V  Dengeli yağlama fonksiyonuna (Yağlama Tutucu)
sahip silindir ve Yağlama Tutuculu Yatak birimi eklenmiştir.
V  Şok sönümleyici yumuşak tip RJ serisi tipi (-XB22) ve Sıçramaya karşı 

dayanıklılık özelliği (-XC88, 89, 91) eklenmiştir.
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Amplifikatör Amplifikatör

Sensör Sensör

Plaka tarafı flanş tip eklenmiştir.

Uygulama Örneği

Teslimat

Flanşlı kompakt yataklı silindir

D-M9m kompakt otomatik anahtarlar ısıya dayanıklı (Maks. 150°C) tip eklenmiştir.
Çıkış tipleri seçimi: PNP, NPN

D-M9PJ D-M9NJ

15-E649
Ayrıntılar için WEB kataloğuna veya ilgili ürün 
kataloğuna başvurun.MGP Serisi

Kompakt Yataklı Silindir,
Flanşlı
ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

Ayrıntılar için WEB kataloğuna veya ilgili ürün 
kataloğuna başvurun.

D-M9mJ Serisi

Isıya Dayanıklı 2 Renkli İndikatör
Elektronik (Solid) Kontak Otomatik 
Anahtar Doğrudan Montajlı Tip 15-E644

RoHS

10



Kompakt

30,5 mm 16 mm

JMGP ø32 JMGP ø32

%69
daha hafif

Ağırlık

0,32 kga0,1 kg
(Mevcut MGP-Z serisi, ø16, 10 mm strok ile karşılaştırılmıştır)

Maks
Mevcut ürün ø32 Mevcut ürün ø32

P Taşıma hattında itme, kaldırma veya sıkıştırma işlemleri için uygundur.

25 mm strok

25 mm strok

Kompakt Yataklı Silindir
ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63

Silindir çapları; ø40, ø50, ø63 
eklenmiştir.

Toplam uzunluk kısaltılmıştır Yükseklik azaltılmıştır

RoHS

11

JMGP Serisi
Ayrıntılar için WEB kataloğuna veya ilgili ürün 
kataloğuna başvurun. CAT.ES20-238



Yükseklik azaltılmıştır

10 mm strok

10 mm strok

6,5 mm

150 ga82 g

%45
daha hafif

Ağırlık

(Mevcut CDQS serisi, ø25, 10 mm strok 
ile karşılaştırılmıştır)

Maks.

JCQ ø20 JCQ ø20

JCQ ø20Mevcut ürün ø20
(CDQS serisi)

Mevcut ürün ø20
(CDQS serisi)

Toplam uzunluk kısaltılmıştır

6 mm

Genişlik daraltılmıştır

4 mm

Yükseklik kısaltılmıştır

Kompakt

Ayrıntılar için WEB kataloğuna veya ilgili ürün 
kataloğuna başvurun.

JCQ Serisi

Kompakt Silindir
ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63

CAT.ES20-239

RoHS

Silindir çapları; ø40, ø50, ø63 eklenmiştir.
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JMB ø50

Ara Silindir Çapları

Aynı dış ebatlar Aynı dış ebatlar Aynı dış ebatlarAynı dış ebatlar

Mevcut ürün ø50

100 mm strok

100 mm strok

27 mm

Toplam uzunluk kısaltılmıştır

Hava tasarrufu sağlar
Alan tasarrufu sağlar

daha kısa

ø40* ø45 ø56 ø67 ø85ø50* ø50 ø50ø63* ø80* ø100*

1,43 kga1,00 kg%30 daha 
hafif

Ağırlık
(Mevcut MB serisi, ø50, 100 mm strok ile karşılaştırılmıştır)

Maks.

JMB ø45
JMB ø56

JMB ø67
JMB ø85

Teorik güç
ø45/ø40 = 1,27 kat

Teorik güç
ø56/ø50 = 1,25 kat

Teorik güç
ø67/ø63 = 1,13 kat

Teorik güç
ø85/ø80 = 1,13 kat

Mevcut ürün
ø50

Mevcut ürün
ø63

Mevcut ürün
ø80

Mevcut ürün
ø100

ø40 = ø45
ø50 = ø56

ø63 = ø67
ø80 = ø85

Ebat:
ø40 Mevcut ürün

ø40

Mevcut ürün
ø50

Mevcut ürün
ø63

Mevcut ürün
ø80

ø45 ø56 ø67 ø85

(Mevcut ürün)

(Mevcut ürün)
(Mevcut ürün)

Mevcut ürün

Ebat:
ø50

Ebat:
ø60

Ebat:
ø80

*: Mevcut ürün

Ayrıntılar için WEB kataloğuna veya ilgili 
ürün kataloğuna başvurun.

JMB Serisi

Pnömatik Silindir
ø32, ø40,  ø45 , ø50,  ø56 , ø63,  ø67 , ø80,  ø85 , ø100

CAT.ES20-240

RoHS

Silindir çapları; ø63 - ø100 eklenmiştir.
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Kol muhafazasının ve başlık
muhafazasının şekilleri
değiştirilerek ağırlık azaltılmıştır.

MB SerisiYeni

%%

Yeni

%16 daha hafifAğırlık
(ø63-100 strok)

2,01 kg1,69 kg

Mevcut model

Küçük otomatik anahtarları
4 yüzeye monte edebilir.

Tozu önlemek için
otomatik anahtar montaj
oluğunda sabitleyici (Seçenek)Toz

a d
aya

nık
lı

Kol muhafazasının ve
başlık muhafazasının
şekilleri değiştirilerek
ağırlık azaltılmıştır.

MB1 SerisiYeniYeni

%10 daha hafifAğırlık
(ø63-50 strok)

1,9 kg1,7 kg

Mevcut model

Ayrıntılar için WEB kataloğuna  
veya ilgili ürün kataloğuna başvurun.

MB Serisi

Pnömatik Silindir
ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125

CAT.ES20-231

RoHS

Ayrıntılar için WEB kataloğuna  
veya ilgili ürün kataloğuna başvurun.

MB1 Serisi
CAT.ES20-234

RoHSPnömatik Silindir
ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125

Dönüşsüz kol tipi eklenmiştir. (Tek kol, Çift kol)

Dönüşsüz kol tipi eklenmiştir.
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Çevrim süresi ölçüm örneği

M Çevrim süresi iyileştirmelerinin sayısını belirleme
M Ekipmanı çalıştırmaya başlarken sayısal yönetimi/ayarlama görevlerini azaltmak için.
M Periyodik bakım sırasında sayısal doğrulamayı/denetim görevlerin azaltmak için

Pnömatik silindir işleminin görüntülen-
mesiyle verimliliğin artmasını sağlar.

Strok için gerekli süre  (s)

İşlem sayısı  (Adet)

Hız  (mm/s)3
ölçüm
modu

Dikkat  Ölçüm, pnömatik tutucu veya döner aktüatör ile gerçekleştirilmemelidir; aksi takdirde ölçüm sapması 
artabilir. Daha fazla bilgi için lütfen SMS ile iletişime geçin.

14-E641
Ayrıntılar için WEB kataloğuna  
veya ilgili ürün kataloğuna başvurun.

IN574-95/-73

Silindir
Hız Ölçer (Dahili manyetik silindir) 

RoHS
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Strok için gerekli süre (s)
Silindir stroku (kolun geri çekme tarafından uzatma tarafına) için gereken süreyi ölçer

İşlem sayısı (Adet)
1 dakika boyunca silindirin işlem sayısını ölçer.

Hız (mm/s)
Silindirlerin hızını ölçer.

Nominal ölçüm aralığı Not)

−999,9 - 999,9 s

Nominal ölçüm aralığı Not)

0 - 999 kez

M 3 Ölçüm Modu

Zamanlama çizelgesi

Süreyi 
hesaplama

Ölçüm başlangıcı Sayıyı Artırır (1 kez) Sayıyı Artırır (2 kez)

Zamanlama çizelgesi (Kol uzadığında)

Ölçüm 
süresi Zaman

Ölçüm başlangıcı Ölçüm sonu

Strok için gereken süre

Sensör başlığı

Silindir

Gösterge 
parçası

Nominal ölçüm aralığı Not)

-1999 - 1999 mm/s

Not)  Silindirin uzatma ve geri çekme tarafını ayırt etmek 
için ölçülen değere eksi (-) işareti eklenmiştir.

Kol uzatma tarafı: Pozitif yön
Kol geri çekme tarafı: Ters yön (–)

Not)  Silindirin uzatma ve geri çekme tarafını ayırt etmek için 
ölçülen değere eksi (-) işareti eklenmiştir.

Kol uzatma tarafı: Pozitif yön
Kol geri çekme tarafı: Ters yön (–)

Ölçülecek strok yönü

*  Sensör ters yönde monte 
ed i lm i ş o l sa b i l e ö l çüm 
yapılabilir ancak gösterge 
yönü ters çevrilir.

Kol geri çekme tarafı

Ters yön
(Kol geri çekme tarafı)

Pozitif yön
(Kol uzatma tarafı)

Kol uzatma tarafı

Kırmızı Yeşil

M Kompakt: 40 (Genişlik) x 110 (Yükseklik) x 20 
(Derinlik) mm
M Hafif: Yaklaşık 65 g (Gövde)/25 g (Sensör) 

* Kuru piller hariçtir.

M Pille çalışır:  2 adet 2A kuru pil, 15 saat boyunca veya 
daha fazla aralıksız kullanım

M Arka aydınlatmalı
-M Otomatik kapanma 
fonksiyonu*

*  15 dakika veya daha uzun bir süre boyunca 
herhangi bir düğme etkinleştirilmezse güç 
kaynağı otomatik olarak kapatılır.

Silindir

Gösterge 
parçası

Y 
konnektörü

Alan 
kablolanabilir 
konnektör

Otomatik 
anahtarlar
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Yan yollu

Eksenel yollu

Özel vida

Kanatlı şaft

Altıgen soket
altı köşe başlı vida

Paralel anahtar

Montaj plakası
(Müşteri tarafından sağlanır)

Ana parçalar için paslanmaz çelik özelliği Montaj

İki farklı bağlantı noktası konumu
(yan ve eksenel) mevcuttur.

Boyut: 50, 63, 80, 100
Doğrudan montaj

Ayak bağlantısı

Siparişe Özel Üretim

Kompakt otomatik anahtar D-M9m

CRB1 Serisi

Kanatlı Tip Döner Aktüatör
50, 63, 80, 100

CAT.ES20-247
Ayrıntılar için WEB kataloğuna  
veya ilgili ürün kataloğuna başvurun.Kompakt otomatik anahtarlar monte edilebilir! 

(D-M9m)

17



26,4 mm35,5
[mm]

9,1 mm

6,7
mm

Çeşitler
Model Nozül nominal 

boyutu [mm]
Vakum basıncına ulaşıldı* [kPa] Maksimum emme debisi [L/dak (ANR)] Hava tüketimi

[L/dak (ANR)]Tip S Tip L Tip S Tip L
ZH05DmA 0,5

-90

-48

6 13 13
ZH07DmA 0,7 12 28 27
ZH10DmA 1,0 26 52 52
ZH13DmA 1,3 40 78 84
ZH15DmA 1,5

-66
58 78 113

ZH18DmA 1,8 76 128 162
ZH20DmA 2,0 90 155 196

* Kaynak basıncı: 0,45 MPa

Gerçek boyut

Mevcut model

ZH20DA-10-12-12N

ZH20D-12-16-16

Gerçek boyut

Maks. %25 kısalma (9,1 mm kısa)
Port 

yüksekliği

Mevcut model

Maks. %74  azalma (65,1 g daha hafif)

ZH20DA-10-12-12NZH20D-12-16-16

23,3 g88,4 g
ZH

Ağırlık

58,5 mm

51,8 mm

Maks. %11  kısalma (6,7 mm kısa)Toplam
uzunluk

ZH05DA-06-06-06

ZH05D-06-06-06
Mevcut model

Kompakt ve Hafif

Standart braket montajı

L Braket montajı DIN ray montajı

4 montaj tipi
Doğrudan montaj

Yeni

Yeni

Yeni

CAT.ES100-109
Ayrıntılar için WEB kataloğuna  
veya ilgili ürün kataloğuna başvurun.

ZH Serisi

Vakum Üreteci
Gövdeden Dişli Bağlantılı Tip

RoHS
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İki adımlı üreteç

Birinci üreteç İkinci üreteç

Q1 + Q2 = Emme akışı

Kompakt/Hafif Azaltılmış kablolama

%28 azalma

%59 azalma

Hacim 88 cm3

Ağırlık 81 g

Daha verimli üreteç

%30 azalma

%50 artışEmme akışı

Hava tüketimi

Enerji tasarruflu üreteç

Hava tüketimi

(Diğer SMC tek kademeli üreteçlere kıyasla)

Mevcut ürün

Yüksek gürültü azaltıcı susturucuW

ZK2

D-sub konektörü/Düz şerit kablo/Ayrı kablolama

%90 azalma

Basınç istenilen vakuma ulaştığında,
enerji tasarruf fonksiyonlu vakum
için dijital basınç anahtarı besleme
havasını keser.

Düşük gürültü: 46 dB*1(A)
Emme akışı hızı: 
Yaklaşık %20 oranına kadar iyileştirilmiştir*2

*1 Nozül boyutu: ø0,7
*2 Nozül boyutu: ø1,5
(SMC’nin ölçüm koşullarına göre)

Yüksek gürültü azaltıcı susturucu eklenmiştir

* SMC’nin ölçüm koşullarına göre

*

YeniYeni

CAT.ES100-102
Ayrıntılar için WEB kataloğuna  
veya ilgili ürün kataloğuna başvurun.

ZK2 Serisi

RoHS

Vakum Birimi
Vakum Pompa SistemiVakum Üreteci

Yüksek gürültü azaltıcı susturucu eklenmiştir
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Enerji tasarruflu üreteç

ø1.5

Nozzle
size

Through-hole silencer

Built-in silencer

Exhaust type

80
67

40 80

60

200 315 500 800
1250

2000
3150

5000
8000

12500
20000

50

40

30

20

10

0

G
ür

ül
tü

 s
ev

iy
es

i [
dB

(A
)] 

[d
B(

A)
]

Frekans [Hz]

Açık delik susturucu

ZK2A07 (Gömme susturucu)
ZK2G07 (Açık delik susturucu)

Maximum suction flow rate [L/min (ANR)]Nozül
boyutu Egzoz tipi

Maksimum emme debisi [L/dak (ANR)]

Açık delik susturucu

Gömme susturucu

Enerji tasarrufu fonksiyonuna sahip dijital basınç anahtarı

hava tüketimini %90'a varan oranlarda azaltır*

Besleme valf sinyali
AÇIK
KAPALI
AÇIK
KAPALI

Enerji
tasarrufu kontrolü

Mevcut ürün

Vakum basıncı

Enerji tasarrufu
AÇMA/KAPAMA işlemi

Elde edilebilir
vakum basıncı

Atmosfer
basıncı

Va
ku

m
 y

ol
u 

ba
sı

nc
ı

Mevcut
üreteç

Enerji tasarrufu
anahtarlı üreteç

Emme sinyali AÇIK konumdayken besleme valfinin AÇIK/KAPALI şeklinde çalışması belirlenen değerler içinde otomatik olarak gerçekleşir.
* SMC’nin ölçüm koşullarına göre

Yıllık güç tüketim maliyeti 70.594 JPY/yıl azaldı

Enerji
tasarrufu

verimi

Düşük
gürültü

Emme
debisi

İş parçası

Mevcut ürün

Hava
beslemesi

Vakum İş parçasının adsorpsiyonu 
sırasında hava  sürekli olarak 
verilir ve boşaltılır

İş parçası

Enerji tasarruflu üreteç

Hava
beslemesi

VakumVakum azaldığında hava 
aralıklı olarak verilir ve 
boşaltılır

Egzoz

Egzoz Egzoz

Maliyet koşulları 
· Elektrikli şarj: 15 JPY/kWh, Çalışma saatleri: 10 saat/gün, Çalışma günleri: 250 gün/yıl, 10 birim kullanıldığında 
· Kompresörün güç tüketimi, her ürünün 0,35 MPa'daki hava tüketiminden elde edilen teorik değerdir.

Yıllık güç tüketim
maliyeti

Yıllık enerji verme
süresi Egzoz süresi Birim sürede

kompresörün tüketimi
5344 JPY/yıl

75.938 JPY/yıl
1875 sa/yıl

18.750 sa/yıl
0,6 sn

6 sn
0,19 kWh
0,27 kWh

ZK2/Enerji tasarrufu fonksiyonuyla
Mevcut ürün

Enerji tasarrufu
fonksiyonuyla

Mümkün olan en yüksek vakum 
performansını gösterirken, egzoz 
doğrudan atmosfere boşaltılır ve 
rahatsız edici frekansı keser.

Enerji tasarrufu
fonksiyonuna sahip
vakum için dijital
basınç anahtarı

Enerji tasarrufu fonksiyonu, egzoz süresini azaltır. Bu sayede yıllık güç tüketimi maliyeti de azalmış olur.

Yaklaşık %20 oranında iyileştirmeYaklaşık %20 oranında iyileştirme

Açık delik susturucunun kullanılması ile iyileştirilmiş düşük gürültü ve emme akışı oranları Açık delik susturucunun kullanılması ile iyileştirilmiş düşük gürültü ve emme akışı oranları 

Yaklaşık
%20

46 dB* (A)46 dB* (A)
*Nozül boyutu: ø0,7

Yüksek frekans aralığını
2000 Hz'den 20000 Hz'ye düşürür.
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Model
Debi [L/dak(ANR)]

AFJ20 MAX.180

MAX.380

MAX.660

AFJ30

AFJ40

Bağlantı ölçüsü

1/8100 200 300 400 600500 1/4 3/8 1/2

Nominal
filtrasyon

oranı
[μm]

5,
40,
80

Büyük akış tipi (∆P=4 kPa)

Hazne korumasında pencereler yoktur. Bunun yerine iç hazne 
polikarbonat şeffaf bir hazne korumasıyla kaplanmıştır. Ortam 
değişse ve hazne, aşındırıcı kimyasallara veya yağ sıçramasına 
maruz kalsa bile yabancı maddeler doğrudan basınçlı hazneye 
yapışamaz.
Bu özellik haznenin kırılma riskini azaltır.

Malzeme: Polikarbonat

Şeffaf hazne koruyucu İç hazne

Hazneşeffaf hazne
koruyucu ile kaplanmıştır!
� Gövde boyutu 30 veya daha büyük

2 katmanlı yapı sayesinde
çevre koşullarına daha yüksek dayanıklılık

Vakum ekipmanında sorun çıkmasını önler!

5,40,80 μm
Nominal
filtrasyon

oranı

• Su damlaları giderilebilir.*
� Su damlası giderme oranı: %80. Önerilen debide (temsili değerler).
� Su damlası giderme tipi

• Elemanlar yıkanarak 
tekrar kullanılabilir.

* 40 μm ve 80 μm için

maks. 660L/dak
(ANR)

Büyük akış
kapasitesi

* Büyük akış tipi (∆P=4 kPa)

CAT.ES100-116
Ayrıntılar için WEB kataloğuna 
veya ilgili ürün kataloğuna başvurun.

AFJ Serisi

RoHSVakum Filtresi
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Model
Debi [L/dak(ANR)]

AFJ20 MAX.180

MAX.380

MAX.660

AFJ30

AFJ40

Bağlantı ölçüsü

1/8100 200 300 400 600500 1/4 3/8 1/2

Nominal
filtrasyon

oranı
[μm]

5,
40,
80

Büyük akış tipi (∆P=4 kPa)

Hazne korumasında pencereler yoktur. Bunun yerine iç hazne 
polikarbonat şeffaf bir hazne korumasıyla kaplanmıştır. Ortam 
değişse ve hazne, aşındırıcı kimyasallara veya yağ sıçramasına 
maruz kalsa bile yabancı maddeler doğrudan basınçlı hazneye 
yapışamaz.
Bu özellik haznenin kırılma riskini azaltır.

Malzeme: Polikarbonat

Şeffaf hazne koruyucu İç hazne

Hazneşeffaf hazne
koruyucu ile kaplanmıştır!
� Gövde boyutu 30 veya daha büyük

2 katmanlı yapı sayesinde
çevre koşullarına daha yüksek dayanıklılık

Vakum ekipmanında sorun çıkmasını önler!

5,40,80 μm
Nominal
filtrasyon

oranı

• Su damlaları giderilebilir.*
� Su damlası giderme oranı: %80. Önerilen debide (temsili değerler).
� Su damlası giderme tipi

• Elemanlar yıkanarak 
tekrar kullanılabilir.

* 40 μm ve 80 μm için

maks. 660L/dak
(ANR)

Büyük akış
kapasitesi

* Büyük akış tipi (∆P=4 kPa)

Geniş akış tipi Su damlası giderme tipi

Reçine gövde paslanmaz.

Eleman ve hazne tek 
parça halindedir. Değiş-
tirme işlemi, elle yapılabi-
lir.

Şeffaf hazne korumasının 
kullanılması, mahfazanın içinde-
ki elemanın her yerden görün-
mesini sağlar.

Üstün görünürlük: 360°

Seçilebilir filtrasyon derecelendirmesi

Metalle ilgili korozyon oluşmaz.

Kullanımı kolaydır

GİRİŞ tarafından gelen hava, 
deflektörden geçtikten sonra 
filtre elemanı tarafından filtre-
lenir.

5 mm 40 mm 80 mm
Yıkanabilir Yıkanabilir

Üreteç sistemine uygulamaÜretece

Vakum Filtresi
AFJ Serisi

Vantuz

Uygulama örnekleri

Toz
giderme

Farklı uygulamalar için 2 farklı tip mevcuttur.

Su damlası
giderme

Toz
giderme+

GİRİŞ tarafından gelen hava 
deflektördeki fanlardan geçer-
ken döndürülür. Nem, mer-
kezkaç kuvveti tarafından ay-
rılır.

* Su damlaları, vakum basınç anahtarına girerse genel akışkanlara uygun bir vakum basınç anahtarı kullanın.
Kullanım için, Genel Önlemler ve Kullanım Kılavuzuna başvurun.

Yabancı 
madde Filtre elemanı

Su
damlası

V  Ejektör  ömrünü uzatmak iç in 
partikülleri ejektöre ulaşmadan 
önce toplar.

V  Vantuz iş parçasını kaldırdığı 
zaman, iş parçasının üzerinde 
kalan temizleme suyunun üretece 
girmesini engeller.

P
Vantuz

İş parçası

Besleme valfi

Vakum
tahliye valfi

Vakum 
filtresi

* Vakum
   basınç
   anahtarı

Tahliye debisi ayarı
için kısıcı

Üreteç

Yabancı
madde
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Küçük silindirler/
hava tutucularda
boru tesisatındaki
yoğunlaşmayı engeller.

Doğrusal şekil
Silindirlerin dönmediği 
uygulamalar için uygundur.

Bobin şekli
Hareketli parça 
hortumunun bükülmesini 
azaltır.

Bu sorunu çözmek için 
nem kontrol hortumunu 
kurmanız yeterlidir!!

Nem 
kontrol 
hortumu

Genel 
hortum

Düşük hacimli küçük bir silindiri, 
hava tutucuyu veya hava uyarılı 
valfi çalıştırmak, aktüatörün ve 
çalışan boru tesisatının hacim 
oranından dolayı aktüatörün 
y a k ı n ı n d a k i  s u y u n 
yoğunlaşmasına neden olabilir.

Yoğuşmasız

Oluşan yoğunlaşma

Boru tesisatındaki su 
buharını dışarı çıkartır!

Mevcut boru tesisatı

Su buharı

Su buharı
Su buharı

Ek güç
kaynağı ve

işlem
gerektirmez!

CAT.ES30-12
Ayrıntılar için WEB kataloğuna  
veya ilgili ürün kataloğuna başvurun.

Nem Kontrol Hortumu
IDK Serisi
Bobin şekli eklenmiştir.
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Su hattının basınç ayarı

Su hattındaki yabancı maddelerin giderilmesi

Ayrıntılar için WEB kataloğuna başvurun.

Model
Basınç aralığı *1 Gösterge

birimi
Bağlantı

dişi Not
MPa

G46-4-01 to 
02-SRB 0 - 0,4

(MPa)

R1/8
R1/4

—G46-7-02-SRB 0 - 0,7
R1/4G46-10-02-SRB 0 - 1,0

*1:  Görüntülenen maksimum basınçtan daha fazla basınç uygulamayın. 
Arızaya neden olabilir.

Model WR110-m-X224 WR110-m-X215
Bağlantı ölçüsü Rc1/8, 1/4 Rc1/8, 1/4, NPT1/8, 1/4

Akışkan *1 Su
Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi −5 - 60°C (Donma olmadan)

Test basıncı 1,72 MPa
Maksimum çalışma basıncı 0,8 MPa
Ayar basıncı aralığı 0,08 - 0,39 MPa 0,05 - 0,69 MPa

Basınç ölçer bağlantı ölçüsü Rc1/8, 1/4 Rc1/8, 1/4, NPT1/8, 1/4
Ağırlık (kg) 0,26

*1: Deiyonize su ile kullanılamaz.
*: Braket kullanırken B21-1P'yi ayrı olarak sipariş edin.
*:  Basınç göstergesi isteğe bağlıdır (ayrı satılır). Sağdaki tabloya 

başvurun.

Model/Özellikler

Basınç Ölçer/İsteğe Bağlı (Ayrı satılır)

Gövde malzemesi: Özel pirinç

Mesh:
100/70/50/25 mesh

Model Bağlantı
ölçüsü Akışkan *1 Test 

basıncı
Maks. çalışma 

basıncı Mesh Ortam ve
akışkan sıcaklığı Ağırlık

WF300-m
Rc1/4

3/8
1/2

Su 1,67
(MPa)

1,18
(MPa)

100 mesh

5 - 80°C 0,29 kgWF300-m-1-X204 70 mesh
WF300-m-2-X204 50 mesh
WF300-m-3-X204 25 mesh

*1: Deiyonize su ile kullanılamaz.

Teknik Özellikler

14-E627

14-E628

Ayrıntılar için WEB kataloğuna veya ilgili ürün 
kataloğuna başvurun.

Ayrıntılar için WEB kataloğuna veya ilgili ürün 
kataloğuna başvurun.

WR110-m-X224/WR110-m-X215

WF300 Serisi

Su Regülatörü

Su İçin Pislik Tutucu
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Yüksek Hassasiyetli Dijital Basınç Anahtarı

Gelişmiş Çalıştırılabilirlik

∗ 1,5 ms veya daha az, 20 ms, 100 ms, 500 ms, 1000 ms, 2000 ms veya 5000 ms 
seçeneklerinden birini seçin.

Gecikme Süresi En hızlı 1,5 ms* veya daha az 25 mA* veya daha azAkım Tüketimi
∗ Güç tasarrufu modundayken yaklaşık %60 azalır.

CAT.ES100-114
Ayrıntılar için WEB kataloğuna  
veya ilgili ürün kataloğuna başvurun.

3 Ayar Modu
q3 Aşamalı Ayar Modu  wBasit Ayar Modu  eFonksiyon Seçimli (kapsamlı ayar) Modu

Ölçülen değer okuması
için anlık görüntü
 fonksiyonuna sahiptir

Bas Bas
Ayarın tamamlanmasıAyarın başlatılması

Sağ alt ekranda “---” işareti 
görüntülendikten sonra düğmeyi bırakın.

En az 1 saniye boyunca  ve  
düğmelerine basmak, ayar değerini (eşik değerini) 
geçerli basınç değeri ile aynı değere getirir.

Anlık
görüntü

fonksiyonu

Ölçülen değeri kontrol ederken,
Ölçülen değer (Geçerli basınç değeri)Ana ekran

ayarı mümkündür.
Etiket (Gösterge öğesi), Ayar değeri (Eşik değeri)Alt ekran

Ayar Öğelerinin Görüntülenmesi
Ayar değeri (Eşik değeri)

Histerezis değeri

Gecikme süresi

Tepe değeri

Taban değeri

ZSE20(F)/ISE20 Serisi

RoHS

IP40 Gelişmiş Çalıştırılabilirlik
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Mod Örnekleri

Kolay Ekran Değiştirme

Ayar Öğelerinin Görüntülenmesi

Basit 3 aşamalı ayar
S düğmesine basıldığında ve ayar 
değeri (P_1) gösterildiğinde, ayar 
d e ğ e r i  ( Te t i k l e m e  s e v i y e s i ) 
ayarlanabilir. S düğmesine basıldığında 
ve histeresiz (H_1) gösterildiğinde, 
histeresiz ayarlanabilir.

∗ Fonksiyon ayarlanarak isteğe bağlı bir görüntüleme modu eklenebilir.

Histerezis modu

Pencere komparatör modu

1 2 3

Bas Bas
Ayarın tamamlanması

 veya  
düğmeleriyle ayar değerini 
ayarlayın.

Alt ekran (etiket), 
ayarlanacak öğeyi gösterir.

Ölçülen değeri kontrol ederken ayarlama mümkündür.

Ayar değeri (Eşik değeri) Histerezis değeri Taban değeri Tepe değeri

Alt ekran yukarı/aşağı düğmelerine basılarak değiştirilebilir.
Ölçülen değer (Geçerli basınç değeri)
Ana ekran

Ayar değeri (Eşik değeri)
Alt ekran/Sağ taraf

Etiket (Gösterge ögesi)
Alt ekran/Sol taraf

Mevcut modelZSE20(F)/ISE20

Sırayla 
görüntülenir.

Her zaman
tek bir ekranda 
görüntülenir.

Normal çıkış Ayar değeri (Eşik değeri)

Normal çıkış/Lo tarafı Ayar değeri (Eşik değeri)

Ters çıkış Ayar değeri (Eşik değeri)

Normal çıkış/Hi tarafı Ayar değeri (Eşik değeri)

Histeresiz

Ters çıkış/Lo tarafı Ayar değeri (Eşik değeri) Ters çıkış/Hi tarafı Ayar değeri (Eşik değeri)

Gelişmiş Çalıştırılabilirlik

Histeresiz ayar değeri

Yeni
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Gecikme süresi seçimi
Şunlardan birini seçin: • 1,5 ms 
veya daha az
• 20 ms • 100 ms • 500 ms
• 1000 ms • 2000 ms • 5000 ms.

Gösterge rengi seçimi
Seçim yapın • Yeşil  /KAPALI Kırmızı

• AÇIK Kırmızı  /KAPALI Yeşil
• NormalKırmızı /Normal Yeşil .

Mod seçimi

Çıkış modu seçimi
Şunlardan birini seçin: • Histerezis 
modu
• Pencere komparatör modu
• Hata çıkışı • Çıkış KAPALI.

 Normal veya ters  
seçimi

Şunlardan birini seçin: • Normal 
çıkış
• Ters çıkış.

 Ayar değeri (Eşik 
değeri) ayarı

• Sayısal değeri ayarlayın.

Histerezis değeri ayarı
• Sayısal değeri ayarlayın.

3 Ayar Modu Ayar modu, amaca göre seçilebilir.

3 Aşamalı Ayar
Modu

Ayarın Tamamlanması Ayarın Tamamlanması Ayarın Tamamlanması

Basit Ayar
Modu

Fonksiyon Se-
çimli Mod

   
düğmesine bir kez basın.

  düğmesine 1-3 
saniye boyunca basın.

  düğmesine 3-5 
saniye boyunca basın.

Ayarlar

• Eşik değeri ayarı
veya

• Histerezis değeri ayarı

Basit
Daha 

yüksek
fonksiyon

• Eşik değeri ayarı
• Histerezis değeri ayarı
• Gecikme süresi seçimi

• Çıkış modu seçimi
• Normal veya ters seçimi
• Eşik değeri ayarı
• Histerezis değeri ayarı
• Gecikme süresi seçimi
• Gösterge rengi seçimi
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M5 Dişi vida dişi

M5 Dişi vida dişi

17,5 mm

Kullanışlı Fonksiyonlar

Kompakt ve Hafif

Diğer Alt Ekran Göstergesi
Tepe değeri veya taban değeri; veya her iki değer birden, tek bir ekranda görüntülenebilir.
∗ Güç kaynağı kesilse bile tepe ve taban değerleri korunur.

∗  Yukarıda gösterilen göstergelerin birleşimi ve ayar değerleri, alt ekranların 
her iki tarafında da gösterilir.

Seviye çubuğu
göstergesiPozitif basınç aralığıBirleşik basınç aralığıVakum basıncı aralığı

Anma aralığı göstergesi

psi bar(MPa)

Basınç birimi göstergesi
kPa

Histerezis modu Pencere komparatör modu

Çıkış modu/Çıkış tipi gösterge

Normal çıkışNormal çıkış Ters çıkışTers çıkış

Tepe değeri Taban değeri Tepe/Taban değeri

Etiket
(Tepe)

Tepe
değeri

Etiket
(Taban)

Taban 
değeri

Tepe 
değeri

Taban 
değeri

VKompakt: 17,5 mm daha kısa (M5 dişi vida dişi kullanıldığında)
V Hafif: 21 g daha hafif (M5 dişi vida dişi kullanıldığında.)

13 g daha hafif (R1/8 kullanıldığında.)

VGizli kod ayarlama 
fonksiyonu

Tuş kilidi fonksiyonu, yetkisiz kişilerin 
düğmeler müdahale etmesini engeller.

VGüç tasarruf fonksiyonu
Monitörün kapatılmasıyla güç tüketimi 
azaltılır. (Güç tüketimini yaklaşık olarak 
%60 azaltır.)

VMPa/kPa anahtarı fonksiyonu
Vakum, bileşik ve/veya pozitif basınç Mpa veya 
Kpa cinsinden görüntülenebilir.

(Hassasiyet değişmez, yalnızca görüntülenen değerler değişir.)
1/1000 1/100

VÇözünürlük anahtarı fonksiyonu
Monitörün titremesini azaltır.

ZSE20(F)/ISE20YeniYeni

ZSE30A(F)/ISE30A
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Braket A Braket B

Panel montajı

Montaj

Serilerin Tanıtımı

Braket yapısı, dört farklı yönde montaja olanak tanır.

Boşluk olmadan yan yana
monte edilebilir.
Tek açıklık!
· Panel bağlantısı için gerekli iş 
yükünü azaltır
· Alandan tasarruf sağlar

Montaj örneğiMontaj örneği

0

–101 kPa

0,0 - -101,0 kPa

Seriler Çıkış Boru tesisatıDayanım basıncı En küçük ayarlanabilir artışAnma basıncı aralığı Ayar basıncı aralığı

−0,105 - 1,050 
MPa 1,5 MPa 0,001 MPa

−105,0 - 
105,0 kPa 500 kPa 0,1 kPa

NPN veya 
PNP açık 
toplayıcı 1 

çıkışı

M5 Dişi vida 
dişi, R1/8, 
NPT1/8

10,0 - 
−105,0 kPa 500 kPa 0,1 kPa

100 kPa

0

–100 kPa

-100,0 - 100,0 kPa

1 MPa

0
–0.1 MPa
(–100 kPa)

−0,100 - 1,000 MPa

ISE20
(Pozitif basınç)

ZSE20F
(Bileşik basınç)

ZSE20
(Vakum 
basıncı)
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akış ayarı süresini ve ayarlama hatalarını azaltır!

Debi için düğme dönüşünün
sayısal gösterimi

İndikatör penceresi

Gövde boyutu 1 Gövde boyutu 2 veya daha fazla

1
2

8

1
2

8

İğne dönüş
sayısı

İndikatör
penceresi

1
2

10

1
2

10

Düğme dönüşünün
sayısal gösterimi

4 farklı indikatör
pencere yönü mevcuttur

Geniş
görüntüleme

açısı

Çok amaçlı tip İndikatör penceresi yönü: 90°/270°

Yeni seri eklendi!Yeni seri eklendi!

İndikatör penceresi yönü: 0° İndikatör penceresi yönü: 180°

İndikatör penceresi yönü: 90° İndikatör penceresi yönü: 270°

New New

İğne dönüş
sayısı

İndikatör
penceresi

Çok amaçlı tipDirsek Pirinç

Akımsız
nikel kaplama

Paslanmaz çelik
1 1

CAT.ES20-229
Ayrıntılar için WEB kataloğuna veya ilgili ürün 
kataloğuna başvurun.

RoHS

AS-FS Serisi
İndikatörlü Hız Ayar Valfi

¡Evrensel tip eklenmiştir.
¡İndikatör penceresi yönü: 90° ve 270° eklenmiştir.
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9 mm
Kalınlık

Doğrusal
motor

Doğrusal
kılavuz

Hareket
sensörü

1 ünitede 3 fonksiyon

İş parçasını konumlandırmaİş parçasını konumlandırma

Minyatür bir yükü itmeMinyatür bir yükü itme

Uyumlu olmayan ürünleri vb. reddetmeUyumlu olmayan ürünleri vb. reddetme

Parça ölçümü

(Ölçülen değer görüntülenir)

Maksimum itme kuvveti 6 N6 N

Konumlandırma tekrarlanabilirliği

İtme ölçüm hassasiyetiİtme ölçüm hassasiyeti

±10 μm±10 μm

500 cpm500 cpm

Yük kütlesi: 100 g, Strok: 5 mm

Maksimum çalışma frekansıMaksimum çalışma frekansı

±5 μm±5 μm

Örnek) Lens odaklamaÖrnek) Lens odaklama

Örnek) Prob pimini itmeÖrnek) Prob pimini itme

Ağırlık

Strok:
10 mm

130 g

Doğrusal motor kullanımıyla taşıma, itme ve uzunluk ölçüm sistemleri minyatürize edilmiştir.

Yalnızca 3
parametre girin: 
Konumlandırma
süresi,
Hedef konum,
Yük ağırlığı.

�Kolay programlama
(Çevrim süresi girişi)

CAT.ES100-96
Ayrıntılar için WEB kataloğuna veya ilgili ürün 
kataloğuna başvurun.

LAT3 Serisi
Lineer motor RoHS

¡Maksimum strok 50 mm eklenmiştir
¡Maksimum yük ağırlığı geliştirilmiştir
¡Seri iletişim Modbus uyumludur
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0Başlangıç

10

20

30

40

50

10 20 30 40 50
Eksen 1

Mevcut konum

Hedef konum

Ek
se

n 
2

0Başlangıç

10

20

30

40

50

10 20 30 40 50
Eksen 1

Mevcut konum

Hedef konum

MerkezEk
se

n 
2

170

CN5

≈140

I/O

I/O sinyalleri için güç kaynağı
24 VDC

I/O sinyalleri için güç kaynağı
24 VDC

PLC

Müşteri tarafından sağlanır

9 mm
Kalınlık

Doğrusal
motor

Doğrusal
kılavuz

Hareket
sensörü

1 ünitede 3 fonksiyon

İş parçasını konumlandırmaİş parçasını konumlandırma

Minyatür bir yükü itmeMinyatür bir yükü itme

Uyumlu olmayan ürünleri vb. reddetmeUyumlu olmayan ürünleri vb. reddetme

Parça ölçümü

(Ölçülen değer görüntülenir)

Maksimum itme kuvveti 6 N6 N

Konumlandırma tekrarlanabilirliği

İtme ölçüm hassasiyetiİtme ölçüm hassasiyeti

±10 μm±10 μm

500 cpm500 cpm

Yük kütlesi: 100 g, Strok: 5 mm

Maksimum çalışma frekansıMaksimum çalışma frekansı

±5 μm±5 μm

Örnek) Lens odaklamaÖrnek) Lens odaklama

Örnek) Prob pimini itmeÖrnek) Prob pimini itme

Ağırlık

Strok:
10 mm

130 g

Doğrusal motor kullanımıyla taşıma, itme ve uzunluk ölçüm sistemleri minyatürize edilmiştir.

Yalnızca 3
parametre girin: 
Konumlandırma
süresi,
Hedef konum,
Yük ağırlığı.

�Kolay programlama
(Çevrim süresi girişi)

V4 eksenli senkronize kontrol
VDoğrusal/dairesel enterpolasyon

VKonumlandırma/itme işlemi
VStep veri girişi (Maks. 2048 nokta)
V Alandan tasarruf sağlar, daha az kablolama gerektirir

V Mutlak/bağıl konum 
koordinat talimatları

Seçin ve yerleştirin

LECP6 x 4 istasyonlar JXC73/83

I/O kablosu x 2

* LEm, boyut 25 veya daha büyük boyutlar için

I/O kablosu x 4

Dairesel interpolasyonDoğrusal interpolasyon

PLC

CN5’e

Müşteri tarafından sağlanır

I/O’ya

Kapladığı alan
yaklaşık olarak 

%18oranında azaltılmıştır

14-E643
Ayrıntılar için WEB kataloğuna veya ilgili ürün 
kataloğuna başvurun.

JXC73/83 Serisi

4 Eksenli Step Motor Ayar Valfi
(Paralel I/O)

RoHS
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Uygulama Örneği

EX260 (EtherNet/IP™)

Elektrikli Aktüatör Pnömatik Silindir

MEtherNet/IP™ uyumlu
V10/100 Mbps yüksek hızlı iletişim
VÇift bağlantı girişi

•• İletişim kablosunun geçiş kablosu

Hava ve elektrik sistemi konfigürasyonları

V Cihaz düzey halkasının (DLR) bağlantısı 
kesildiğinde kurtarma yapılabilir!
İletişim kablosunun bağlantısı bir konumda kesilse 
bile cihaz düzeyi halka tipinde, EtherNet/IP™ 
iletişimi devam ettirilebilir ve kesilen kısım halka 
denetleyicisi tarafından belirlenebilir.

* Bir veya daha fazla halka denetleyicisi gereklidir.

EtherNet/IP™ doğrudan giriş tipi

Fieldbus ağı (EtherNet/IP™)

<İletişim kablosunun bağlantısı kesildiğinde veri akışı>

Bağlantının 
kesildiği
konum

Halka denetleyicisi

JXC91q JXC91w JXC91e JXC91r

PLC

PLC

PLC

EtherNet/IP™

14-E642
Ayrıntılar için WEB kataloğuna veya ilgili ürün 
kataloğuna başvurun.

JXC91 Serisi

RoHS

Step Motor Ayar Valfi
Doğrudan Giriş Tipi
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Sabit
Oldham
kavraması

-100 kPa

0,7 MPa

¡Çalışma basıncı aralığı:

−100 kPa - 0,7 MPa
¡İzin verilen dev/dak:

200 dak-1 (dev/dak)*1

¡Maks. başlatma dönüş torku:
0,50 N·m*2veya daha az

¡Kullanım ömrü: 10 milyon dönüş*3

¡Devre sayısı: 8 devre
*1 Referans değeri
*2 Basınç uygulanmadığında.
*3 SMC test koşullarına göre.

Uygulama

VDebi karakteristikleri
0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Debi [L/dak(ANR)]

Ç
ık

ış
 b

as
ın

cı
 [M

Pa
]

Besleme basıncı: 0,7 MPa

Aktüatör

Aktüatör
tahrik hızını

geliştirmek için!

Özellik Sıcaklık aralığı (°C)

Genel

Yüksek
sıcaklık

Alçak
sıcaklık

VAkışkan sıcaklığı

-30 -5 60 100

Komşu bağlantı 
noktalarında farklı 
basınçlar 
kullanılabilir.

Uygulama Örneği

COM

Filtre regülatör OUT1

Konumlandırıcı

SUP
Depo

OUT2

Güçlendirici röle

15-E647
Ayrıntılar için WEB kataloğuna veya ilgili ürün 
kataloğuna başvurun.

RoHS

MQR-X229
Basınçlı Hava

14-E635
Ayrıntılar için WEB kataloğuna veya ilgili ürün 
kataloğuna başvurun.

XT240 Serisi

Büyük Boyutlu Güçlendirici Röle RoHS

Maksimum debi: Yaklaşık 6000 L/dak (ANR)

Diş tipi:
Rc, NPT

Oldham kavraması

Elastik sızdırmazlık elemanı
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