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5 Yollu Bobinli Valf C€
(Gegmelipy]s

SY3000/5000/7000 serisi .....ueoxsmoem

veya kataloga basvurun.

iKisicili Vakum Biraktirma Valfi jCift baglanti noktali EX600 EtherNet/IP™ iiriinii
iEX500 Ag Gecidi Dagitilmig Sistem 2 jArtik Basing Tahliye Valfli SUP Kesme Valf Tespit Elemani
jArtik Basing Tahliye Valfli (SY7000)

Debi artigi sayesinde,

vana boyutu dusurulebilir!
Enerji ve yer tasarrufu saglar.

., SY3000

SY5000 SY7000

) ’
o4, 06, 08"
rakorlar baglanabilir.
*1 M10/M11 tipi manifold

300 mm/sn hizdz 04, 06, 08
632 rakorlar baglanabilir.
' 300 mm/sn hizdz

06, 08, 910, 012

Vana
boyutu rakorlar baglanabilir.
E@I[ﬂr 050 HAs AGT & @50

Tahrik edllebllen silindirler: ' 00 mm/sn hizdz

Vana

boyut
()] 50 olciiye kadar E@:[ﬂ 063 %&’GI 063
(100 mm/sn hizda 280) .

Tahrik edllebllen silindirler:

Q63 olciiye kadar 280

(100 mm/sn hizda g125)

Yenijalt{plaka,eklendi!|

SY3000/5000 Tahrik edllebllen silindirler:

680 dlciiye kadar

(100 mm/sn hizda 160)

*2 Degerler, mevcut SMC modeliyle
kiyaslama sonucu belirlenmistir.
Ayrintilar icin Web Kataloguna bakin.

G UG 0 1 (Gug tasarruf
tiiketimi 5 W evreli)

0, 35 W (standart)

Elastik siz. malz. (Hizmet émrii: 70 milyon gevrim)

Metal siz. malz. (Hizmet 6mrii: 200 milyon gevrim)
* SMC test kosullarina gére




5 Yollu Bobinli Valf SY3000/5000/7000 serisi
Kablolama
[ D-sub Konektorii 1 Dilz Serit Kablo JPC Kablosu] Terminal Blogu Kutusu 1 Ana Kablo I Dairesel konnektor I Seri lletim

Seri iletim Cesitleri

Entegre tip (girisfcikis igin) Entegre tip
Gegis yolu tipi seri iletim sistemi seri ilefim (giris/cikis igin) seri Entegre tip (¢ikis icin) seri iletim sistemi
sistemi (Fieldbus sistemi) iletim sistemi
EX510 EX500 EX600 EX250 EX260 EX126 EX120
: Yeni -Gegis Yolu Yeni -S| Unitesi
Seri C Dagitimis Sister 2 C (EtherNet/IP™)
*Gegis Yolu 2 yollu

™Ticari marka DeviceNet™, bir ODVA ticari markasidir. EtherNet/IP™, bir ODVA ticari markasidir. CompoNet™, bir ODVA ticari markasidir.
EtherCAT® tescilli bir ticari marka ve patentli teknolojidir; Beckhoff Automation GmbH, Almanya tarafindan lisanslanmaktadir.

| (2= Metal Taban [IP40]

Konektér Baglantl Tabanl [|P67*1] *1 1P67 ile ilgili ayrintilar icin Web Kataloguna bakin.
( Manifold )

Yan yollu | Alt yollu ; Ust yollu

( E2E8 Uyumlu alt plaka tipi )
(Yalnizca SY3000/5000)

manifold




5 Yollu Bobinli Valf SY3000/5000/7000 serisi

Geligtirilmig Guvenliks

KILITLI
Kol Tipi SUP kesme valf tespit elemani (Artik basmg birakma valfll)

El kumanda iistiinligiine
kol tipi eklenmisgtir!

Bobinli valfler, ana basin¢
kapatilmadan ayri ayri
degistirilebilir! "

Hicbir alet §A DIM 9

gerekmez.

Bobinli valf havasi ayri ayri kapatilabilir!

is elemaninin caligip
calismadigi, deneme
sirasinda ana hava

Bobinli valfler, bakim
sirasinda elemanlar
durdurulmadan ayri ayri

beslenirken tabandaki degistirilebilir.
bobinli valf havasi ayr
ayri kapatilarak kontrol <Uygulama 6rnegi>

edilebilir. Sihhi valf ve otomatik

valf kontrolu gibi
hava ile ¢alisan valfler

*1 Bu Urln yalnizca i¢ pilot teknik dzelliklerine yoneliktir. Dis pilot havasi kapatilamaz.

Yeni Artik basing¢ birakma valfli (SY5000/7000)

indikatér
3 konumlu kapali merkez valfin : \@ B
artik basin¢ birakmasina yonelik &Y

= 1{P) yolunun basinci aticiinda 4 (A) ve 2 (B) yollarnin basinci da
aynianda otomatik olarak atir.

- Basinc, inclkatdr (kimiz1) kullanilarak g6rselegtiebil.

- Bu vaff tespit elemant tipi olmaai icin debi
normal kapal merkez valfin debisine et

Arka Basin¢ Cek Valfi

Bu valf, diger valflerden ¢ikisin neden oldugu is elemani ve hava uyarili valf arizalarini 6nler."

[1(P) yolu basinchyken] [1(P) yolu basingl degilken]

( Entegre valf tipi ) Arka basing gek valfi (Uyumlu veya onceden takili tip)
(Kontrol sizdirmazlik elemant)

Kurulumdan sonra Urin arka basingtan etkilendirse,
arka basing ¢ek valfi tertibati eklenebilir.
0 -

1 Arka basing gek valfi 5nlemleri igin o v
Web Katalogundaki Ozel Uriin Onlemleri bélimiine bakin. Arka basing cek valfi tertibati

ZS\NC




5 Yollu Bobinli Valf SY3000/5000/7000 serisi

Pl 1 59
Qggltlerﬂ
@i SEL T Xe [Ny I f{ il Kisicili vakum tahliye valfi SY:AXR serisi

Vakum emme ve tahliyesi tek bir valfle kontrol edilebilir!

PE
Pilot EXH portu

* Tahliye havasinin debi ayari
« is parcasi bosaltimini énler.

<Manuel kullanim>

X Vantuz portu
Dis pilot portu 1(P)
- Tahliye basinci portu
3/5(E)
Vakum basinci portu
K Standart valf ile ayni manifolda monte edilebilir. XMonte edilebilir manifoldlar
* Ayri bir EXH tespit elemani kullanildiginda. Konektér baglanti tabani SS5Y2-10/11/12 tipi manifold
Metal taban SS5Y2-50/52 tipi manifold
#6mek
(Kullanilmamali) 5(EA)
Tahliye basinci portu 1(P)
Vakum basinci portu 3(EB)
D e e o L T o e D - ---
(SY3AOR) * (SYBAOR) ||| (SY3AOR) ‘ (SY3AOR) ‘ (SY3AOR) | | !
N 3 N} SN
—t M M +
HH HH o A
g 3 N 2N N
2(8) 2(B) 2(8) 2(8) 2(B)
Vantuz portu Vantuz portu Vantuz portu Vantuz portu Vantuz portu

O
2



5 Yollu Bobinli Valf C€

Terminal Blogu Kutusu (Yayh Tip)

SY3000/5000/7000 Serisi  .,..coweoxomeans

veya kataloga basvurun.

VI Kompakt g zreemm
6,7 mm daha kisa

(Yaklasik %9 azalma)

Terminal blogu
kutusunun kurulum alani

Z::II:'lga“:)ranl %4OJ

.

23,4 mm daha

kisa
Yaklasik %19 azalma)

21,3 mm daha kisa
(Yaklasik %24 azalma)

Diz
tornavida

ViCalisma saatleri
azaltiimigtir!

iYayl tip terminal blogu kullaniimistir.

iY terminalleri kullanilarak kivirma iglemine
gerek yoktur.

j Tespit vidalarinin sikilmasina gerek yoktur.
(Tork kontroll gerekli degildir.)

jVidasiz yapi.

Tespit vidalarinin sikilmasina gerek yoktur.

Ana kablo

M Cikis sayisi: 32
VI Koruma sinifi: IP67

Yayli tip
terminal blogu

Konnektér Baglama Tabani Cesitleri

D Alt Konnektér Diiz Serit PC Kablolama
Kablo
Terminal Blogu Kutusu Kursun Tel Dairesel
_ o B Konnektor

Seri iletim
EX500 (128 nokta)  EX500 (64 nokta)




5 Yollu Bobinli Valf

(GegmelipyTd
S0700 serisi

C€

Ayrintilar icin Web Katalogu’na
veya kataloga basvurun.

CAT.ES11-88

iEX600 EtherNet/IP™ (Cift baglanti noktasi Griinii) eklenmistir.
iEX500 Ag Gecidi Dagitilmig Sistem 2 eklenmistir.

Yigma Taban:

Fieldbus Sistemi (Seri iletim) ile Uyumlu Protokoller
® P|RJO/[F ®

i

CCLink  EthenVet/IP

Devicei'et

CANopen
——

EtherCAT.

* D Alt Konnektdr

+ DUz serit kablo

+ PC kablolama sistemiyle uyumlu diiz serit kablo
+ Terminal blogu kutusu.

* Kursun Tel

* Dairesel Konnektor

M Ticari Marka
DeviceNet™, ODVA'nin ticari markasidir.
EtherNet/IP™, ODVA'nin ticari markasidir.
EtherCAT®, ruhsati Beckhoff Automation GmbH, Almanya tarafindan alinan
tescilli bir ticari marka ve patentli bir teknolojidir.

O

ince ve Kompakt Bar Taban

Yalnizca iki montaj
vidasiyla kolay degisim

Yikseklik
Azalma orani|

20 o

(Gegmeli manifold yigma
tabani ile karsilastinimistir)

Yaklasik Y045 Yaklasik %018
azalma azalma

*1 4 istasyonlu manifold

Gegmeli manifold
yigma tabani

ince ve kompakt bar taban




Kollu Valf = 3
VH24/25 serisi

Yan egzoz eklendi veya kataloga bagvurun.

VH24/25 Series oS

15-E670

Standart Teknik Ozellikler

Sivi Hava
Test basinci: 1,5 MPa
Maks. ¢alisma basinci 1,0 MPa
Cevre ve akiskan sicaklik derecesi -5 - 60°C (Donma olmadan)
Calisma acisi 90°
Yag lama |Gerekli degildir (Yaglama yapilacaksa 1. Sinif 1SO VG32 tarbin yagi kullanin.)
Egzoz baglanti nokt:
Sembold Kol Galisma Acisi ve Hava Akis Yonil
2 konumlu Kapali merkez Egzoz merkezi (Asagjidaki tabloda yer alan boru tesisati yon sekline bakin.)
(B)(A) (B) (A) (B) (A) 2 konumlu
4 ‘2‘ 4 |2 4 |2 Akis yonii Akis yonil
\ ] 1T 2(A) 4(B)
| L] 90° ~
14 12 44 s 1 ' R
13| T 12 i
P)(R) 113 13 p
(P)(R) (P)(R)
Model
5 o Model Debi karakteristikleri e
Seri E:gi’:' Konum sayisi Bor‘;énﬂ U Govde Panel 1(P) R 2(A)/4(B) 2(A)/4(B) R3(R) o
montaji montaji C [dm3(sbar)] b Baglant: [Cv] | C [dm®(sbar)] b Baglanti [Cv]
3 (Kapall merkez) VH200-02 VH210-02
3 (Egzoz merkezli) VH201-02 VH211-02
2 (Konum) VH202-02 VH212-02
VH2 1/4 2,4 0,25 0,55 2,4 0,25 0,55 0,42
3 (Kapali merkez) VH240-02 VH250-02
@i 3 (Egzoz merkezli) VH241-02 | VH251-02
2 (Konum) VH242-02 VH252-02
3 (Kapali merkez) VH300-02, 03 | VH310-02, 03
3 (Egzoz merkezli) VH301-02, 03 | VH311-02, 03 2’4 (;;g; 0,25 11’255(%1/24)) Z’: E;;gg 0,25 11‘255(2/23)
2 (Konum) VH302-02, 03 | VH312-02, 03
VH3 |1/4,3/8 0,71
3 (Kapall merkez) VH320-02, 03 | VH330-02, 03
3 (Egzoz merkezli) VH321-02, 03 | VH331-02, 03 2’5 (:13;2; 0,2 1; 21/4) gg E1/4) 0,2 ::’; gg)
2 (Konum) VH322-02, 03 | VH332-02, 03
3 (Kapali merkez) VH400-02 - 06 | VH410-02 - 06 14,3 (1/4) 3,4 (1/4) | 14,3 (1/4) 3,4 (1/4)
3 (Egzoz merkezli) VH401-02-06 | VH411-02- 06 ]?:g ﬁgg 0,25 2:2 ﬁgg ]%g ﬁg; 0,25 i:g ﬁfgg
2 (Konum) VH402-02-06 | VH412-02-06 | 184 (3/4) 4,5 (3/4) | 18,4 (3/4) 4.5 (3/4)
VH4 | 1/4-3/4 1,28
3 (Kapall merkez) VH420-02 - 06 | VH430-02 - 06 11,9 (1/4) 2,9 (1/4) | 11,9 (1/4) 2,9 (1/4)
3 (Egzoz merkezli) VHa21-02-06 | VH431-02-06 | 130 E?gg 02 |31 ﬁ"gg e ﬁgg 02 |31 g?ﬁgg
2 (Konum) VH422-02- 06 | VH432-02- 06 | 194 (3/4) 3.7 (3/4) | 154 (3/4) 3.7 (3/4)
3 (Kapali merkez) VH600-06, 10
VH6 | 3/4,1 |3 (Egzoz merkezli) VH601-06, 10 - sgfe(?f)‘) 0,25 1145(:(31/‘)‘) 52586(?1/‘)‘) 0,25 1145(:(31/‘)‘) 9,7
2 (Konum) VH602-06, 10

| Yukarida gosterilen teknik 6zellikler ve modeller digindakiler, standart drlinlerle aynidir. Ayrintilar icin Web Katalogu’nabakin. |

7 ZSMC




Kilitli Silindir
032, 040, 050, 063
MWRB serisi

veya kataloga basvurun.

CAT.ES20-246

Kilit, bir altigen anahtarla manuel olarak calistirilabilir.

Ekipmana kolayca monte edilir

Altigen
anahtar

Kilitli durum Manuel kilit agik
durumunu koruma

© Bakim kolayligmn artiriimast igin ayr1 yap:
Kilit birimi ve silindir yapisinin ayri olmasi
sayesinde bakim daha kolaydir

@ Tutma kuvvet| O/o 1 4 oraninda iyilestirilmigtir.
(MNB, 250: 1370 N\ MWB: 1570 N)

© Yiiksek durdurma hassasiyeti, =1 mm icinde
(250 ve 30 kg yuk ile)

© Toplam uzunluk maks. 13 mm azaltimigtr,
(MNB, 263, 100 mm strok ile kargilastinimigtir)




Kilitli Silindir MWB serisi

Ara durdurmalar, acil durdurmalar ve diismeye karsi onlem icin kilitli silindir

-
iDahili manuel kilit acik durumunu
koruma mekanizmasi
iKilitli durumu, altigen anahtarla
acmak ve kilit agma baglantisina
basin¢ uygulamadan acik durumda
tutmak miimkiindiir.

N\ )
anahtar Toplam uzunluk maks. 13

O ‘LS o mm azaltilmigtir.

MNB serisi ile karsilastirildiginda maksimum 13 mm daha kisadir

Toplam uzunluk

iBasit yapi - _— )
Kilitli Manuel kilit agik
|Ki|it|i ve manuel kilit aglk durumlarl, kilit agma dilinin Toplam uzunluk aza|t||m|§t|r [mm]
durumuna gore gorsel olarak kontrol edilebilir. Sili?r(:li:n (};ap. VINB P
32 194 205 1
40 212 216 4
50 234 245 1
e 03| 246 259 13
TCTTICeT lI'J cuatartr I\_'llll
\
Kilit agma baglanti
Kilitli Manuel kilit acik Basing uygulandiginda: Kilit agl

Manuel kilit agma icin Web Katalogu’na basvurun. ) Basinci bogaltildiginda: Kiliti

) (" N

e T A -
Gelistirilmis tutma kuvveti Bakim kolayhgini gelistirmek icin kilit
MNB Serisi ile karsilagtinidiginda birimi ve silindir ayniimigtir.
%14 gelistirilmistir
Gelistirilmis tutma kuvveti [N] o
Silindir ¢apt MNB Artis orani Kilit birimi
[mm] [%]
32 630 552 14 Silindir
40 980 882 1
50 1570 1370 14
63 2450 2160 13 Degistirme prosediirii icin Web Katalogu’na basvurun.
N\ W, .
9

O
2



Kilitli Silindir MWB serisi

Kol ucu braketli ve/veya pivot braketli parca numaralari mevcuttur.

Uygulanabilir silindirler icin ayrica braket siparis edilmesine gerek yoktur * Kol ucu braketi ve pivot braketi irin ile birlikte ancak monte edilmemis sekide génderilr

Ormegin) MDWB@40-1 00- N V -m9BW

Montaiji
Pivot braketi - BN Kol ucu braketi )
Cift catalli Kol ucu braketli merkez muylu
Yok | Braket yok Yok | Braket yok V: Tekli kiiresel W: Gift kiiresel

mafsal mafsal

V | Tekli kiresel mafsal
W | Cift kliresel mafsal

N Pivot braketi Grdnle birlikte
ancak montajlanmamis sekilde gdnderilr.

I N (O FONTI T
ramzca (gt catanty ve

(Merkez muylu) tipler igin
gecerlidir.

—

f N
Kompakt otomatik anahtarlar
monte edilebilir. -
iElektronik (solid) kontak otom~" - W
D-M9m > -
iReed otomatik anahtar: -
D-A9m o
iManyetik alana dayanikli >
otomatik anahtar: > > §
D-P3DWA ‘
L D-P4DW y
Seri Cesitleri
Kilitli Silindir
Ozeliik Silindir gapi [mm] Kilit tutma kuwveti|  Yastiklama Kol | Siparige 6zel
32 40 50 63 IN] Hava | Kauguk | korikli retim
QT'gftk‘g'l' v v v v | 630-2450 | v v v Kg('egi‘;‘:i Sekiinin
Qg}fftk'g:' v v v V | 630-2450 | v v v -

ZS\MC 10



Kompakt Silindir

012, 016, 020, 025, 232, 340, 250, 63, 280, 3100
JCQ Serisi

jHer iki ucu disli montaj tipi eklenmistir. Aorntiar i Web Katalogur
iSilindir caplari; 280, 3100 eklenmistir. vgya katalgga basvurun. °
iBaglanti disi tipi NPT, G eklenmistir.

_Kompakt |

[Toplam uzunluk klsaltllmlgtﬂ

CAT.ES20-239

@eniglik daraltllmlgtlﬂ

~ =
@,5:@ 6

10 mm strok

W Mmm,

¢
o® €, |~

o

|Y£'|kseklik klsalt|Im|§t|r|

10 mm strok

Mevcut iriin 20 Mevcut iriin 020
(CDQS serisi) (CDQS serisi) JCQ 020

Maks.

%45 daha hafif

150ga82¢g

(Mevcut CDQS serisi, 25, 10 mm strok ile karsilastiriimistir)

11



Kompakt Yatakl Silindir

012, 016, 020, 025, 232, 340, 250, 63, 280, 3100
JMGP Serisi

CAT.ES20-238

iSilindir caplari; 280, 2100 eklenmistir. Ayrintiar cin Web Katalogu'na

veya kataloga bagvurun.

iBaglanti disi tip NPT, G eklenmisgtir.

|Top|am uzunluk klsalt|Im|§t|r| |Yﬁksek|ik k|sa|t||m|§t|r|

25 mm strok @ )0 - |“1 6
3)J,)5Jmumuﬁ@‘f J Y mm;

Mevcut liriin 232

Maks

%69 daha hafif

0,32kg20,1 kg

(Mevcut MGP-Z serisi, 816, 10 mm strok ile
karsilastirimigtir)

V Tagsima hattinda itme, kaldirma veya sikistirma islemleri icin uygundur.
% S\VC



Pnomatik Silindir

020, 025, 032, 240
JCM Ser i s i Ayrintilar icin Web Katalogu’na

veya kataloga basvurun.

CAT.ES20-237

jOtomatik anahtar icin yeni montaj kelepcesi eklenmistir.
iBaglanti noktasi dis tipi NPT eklenmistir.

(v Kisaltims yiksekik | f@ Baglanti 6lciisii:
| Rc
Comanr i ksicolrak § mm daasadin M5, xer1/8 mevcuttur

Mevcut kelepce Yeni kelepce M5 baglantisi ile, toplam uzunluk

maksimum 13 mm daha kisadir (220 icgin).
-‘./;

u
AN
[ Joplam wzunuk ksalimstr | Yaklagtk 1/3
97 o

%63 azalma

M5 baglantisi

lir

50 mm strok

50 mm strok

I — i
(o
ML

Maks.

= e %54
azalima o

daha hafif

il — | @ — a (i
—Mﬁimmww | [ 0, 69 kg 2 0,32 kg

(Mevcut CM2B serisi, 240, 50 mm strok ile karsilagtiriimistir.)

|}
JCM 040 Erkek vida disi

50 mm strok

Mevcut tiriin 40 (CM2 serisi)

13 Z;SNC



Pn6matik Silindir

------------
~~~~~~~~~~~~~~~~

~
--------------------------

JMB SerlSl Ayrintilar icin Web Katalogu’na
veya kataloga basvurun.

CAT.ES20-240

Baglanti noktasi dis tipleri NPT, G eklenmistir.

Ara Silindir Caplar |

040 ' — 45 050" — 56 263" — 67 280 — 385 o100

% % *{ Mevcut Urlin

[ Ayni dis ebatlar ] [ Ayni dig ebatlar ] [ Ayni dis ebatlar ] ( Ayni dis ebatlar ]

©OHava tasarrufu saglar
OAlan tasarrufu saglar

JMB 085
SMB 056 JMB 067 (Mfmf 085
g Q63 - Q67 T EEEEEE TS .
JMB 045 250 = 556 (Mewtin) , R )
040 = g45 J T —" . '

(Meveut driin)

1
Sununla 1 .
an ! Meveut iiriin

1
Sununla ¥
ehattadr: | 280

a1
ehattadi:

1

Sununla 1
an
ebattadir: 1
1

Sununla : .
am 1 ||
ehattadir: :

Teorik glic Teorik giig ~lewtidn AT 'I-'e-o-ri;(-g-l'i; -----
056/050 = 1,25 kat 067/063 = 1,13 kat 085/080 = 1,13 kat

Toplam uzunluk kisaltilmigtir

100 mm strok

AAAAAAA

Mevcut liriin 250

Maks

%30 daha hafif 143x:1,00k

(Mevcut MB serisi, 50, 100 mm strok ile karsilastiriimistir)
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Kasinti Alici

Hafif ve Kompakt Tip
JT Serisi

Ayrintilar icin Web Katalogu’na
veya kataloga basvurun.

| Model | BaglantiDisi | Azalims chair Joplar
J JT20 | M8x1,25 | 12,3 mm 27,2 mm
JT32 | M10x1,25 | 13,0 mm 33,0 mm

JT40 | M14x15 19 mm 43,0 mm

Toplam uzunluk

is parcasi

29 mm Azalma orant: 1J 9) mm

4‘ Silindir (JCM)
—
is parcasi \_'—ﬁ B
| |
N/
—‘ Silindir (CM2)
Maks Boyut | JA Serisi @niJT Serisi
o/ 5 6 20 50 g m=mp 22 g
32 70g === 38 g
o daha haflf 20 160 g===p 98 g

50 ga 22 g (JA20 ile karsilastiriimistir)

M Vida boyutu, standart JA serilerindeki vida

boyutu ile aynidir.

M Alandan tasarruf saglayan silindirler
(JCM serisi) ile kullanilabilir

MToz gecirmez kapakli
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Cift Catall/Cift Mafsalli Baglanti i¢in

Otomatik Baglanti Pimi

(CJ2 Serisi Pnématik Silindir) 210, 216

Ayrintilar icin Web Katalogu’na
veya kataloga basvurun.

VIKolay montaj

Tespit halkasi gerekmedidi icin 6zel aletler olmadan montaj yapilabilir.

Cift Catalli Baglanti icin Otomatik Baglanti Pimi (CD-Jm)

VIMevcut pim tertibatiyla degistirilebilir.
Montaj sonrasi degisim mumkindur.

Baglanti pimini, silindir ve Otomatik baglanti pimi
pivot braketinin icinden

gecirerek yerlestirin.

o=

CJ2 Pnomatik silindir
(Catalli tip)

- o=
A

N

Pivot braketi (T braketi)

Baglanti pimini
doéndurin.

Montaji alet kullanmadan .
tamamlayin. =

> =
* Yukarida yer alan montaj talimatlari asagi yonli baglantilar igin - T e
gecerlidir. Yukar dénik baglantilar icin Web Katalogu’na basvurun. ()

Uygulanabilir Silindir

\

S""[‘i';ﬁap' nuPr:;$ZS| Uygulanabilir silindir
10 CD-J10 N Pnématik silindir: CJ2 serisi
16 CD-J16 (CJ2D, CJ2KD)

* @6 uygun degildir

VI Pivot braketi (T braketi) ve otomatik baglanti pimi igin parca numaralari

Uygun silindiler igin braketin ayrica siparis edilmesi gerekmez. Ozel braketler ayn olarak siparis edilebilir.

Ornegin) CDJ2D10-60Z-N-M9BW-B-X2838

Cift catall tip

* Pnomatik yastikli veya ray montaji tipi, otomatik anahtarli silindirler harigtir.

Pivot braketi (T braketi)

Yok Yok

N |Pivot braket],Crine bikie ancak montajlanmamis sekilde gondeilr.

Uygun Cift Catalli Silindirler

Cift

kiresel mafsal

Baglanti pimini baglanti
noktasina yerlestirin.

Otomatik
baglanti pimi

Baglanti pimini
doéndirin.

Montaiji alet kullanmadan s~

tamamlayin. (
\ »

CJ2 Pnématik
silindir

|

Uygulanabilir Silindir

Silindir capi Parca S
[mm] ETES Uygulanabilir silindir
10 IY-J10 N Pnoématik silindir: CJ2 serisi (CJ2, CJ2K,
CJ2Z, CJ2R, CJ2RK, CBJ2)
N Purtzsiz silindir: CJ2X serisi
16 IY-J16 | N\ Diisiik hizli silindir: CJ2Y serisi

Otomatik baglanti pimli

*Pivot braketi (T braketi) ve otomatik baglanti pimi bir-

likte gonderilir.

Montaj talimatlar icin Web Katalogu’na bagvurun.

o6uygundegitdir:

Otomatik
baglanti pimi

Seri | Silindir capi [mm] Tip Model Ozellik Not
Standart CJ2b Cift etkli, Tek kol Pnématik yastikli veya
CJ2D 10. 16 CJ2D | Tek etkili, Tek kol (Yayla geri gekme/uzatma) | ray montajl tipi,
' Dénmeyen | CJ2KD Cift etkili, Tek kol otomatik anahtarl
koltipi | CJ2KD | Tek etkili Tek kol (Yayla geri gekme/uzatma) | Siindirler haricir.

Pivot braketi
(T Braketi)

o6-uygtndegitdir:

O
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Elektrikli Klemp Silindiri

250, 063
CKZ3T-X2734 A

veya kataloga basvurun.

15-E654

VI Basit anahtar ayarlama 6zelligi, is saatlerini 6nemli 6iciide azaltur.
Anahtar, kol acilma acisini degistirirken kolaylikla ayarlanabilir.

CKZ3T Yeni CKZ3T-X2734

Ayirma tarafini
acin

Konumu degistirmek icin civatalari ¢ikarin Tek dokunusla anahtar konumunu degistirin

VI Metal anahtar kaset kapagi

iAnahtar kasetini istenmeyen etkilerden korur

M Agirhk 0/039 ’ a kad ar azatimistr

iAgirligi buyuk oranda azaltilan aliminyum gdvde
jRobot malzeme kullanimi igin idealdir

Silindir capi CKZT a CKZ3T-X2734 Azalma orani
50 50kg a 3,1kg %38 azaltilmig
63 71kg a 4,3 kg %39 azaltiimig

135

“Kolacrmaacrst.

V1 Yiiksek kenetleme kuvveti 4000 N

(963, Kol uzunlugu: 100 mm, 0,5 MPa)

ViSicramaya dayanikl yapi

i Tamamen kapall yapi sigramanin igeri girmesini onler

M Kilki tip Gist kapak arasinda secim yapin
iElastik kapak: Yuvarlak tasarim, kaynak sicramalarinin birikmesini 6nler

UL94 Standardi VO ile esdegerdir
: Aleve dayanikli

iMetal kapak: Ark kaynak hatlari icin uygundur: Silindiri istenmeyen dis etkilerden korur
17 %SVC




Palet Kilitli Silindir
W-R1/W-R3 serisi

Ayrintilar icin Web Katalogu’na
veya kataloga basvurun.

Durdurma sonrasi konumlandirma ve tasiyicilarin, hat
paletlerinin, arabalarin vb. kilitlenmesi icin

V Konumsal sapmayi +50 mm’ye kadar dizeltmek icin
merkezleme uygulanir

VIl Anahtar mekanizmasi araciligiyla,
maks. kenetleme kuvveti 4430 N

Yandan goriiniim

Paletin durdurulmasindan
sonra kilitleme

ve konumlandirma
| Palet kiliti silindir
VI Kol acilma acisi: Yaklasik 70° VI Kenetleme birimi ve silindir biriminin
Genis bir kol agma agisi, is parcasi ile temasi engeller. tasarim ve montaj : P
(Silindir kaymas gerekli degildir.) entegrasyonu jcin gerekii is yukuna azaltir
* W-R1 Serisi igin degerler
Silindir

Klemp montaji

436 mm

VI Kol caligmasini kontrol
etmek icin secilebilir
yaklagsma anahtari (istege
bagh)

267m
VI Aktarilan nesnenin kiitlesi 1000 kg veya 3000 kg ise konumlandirma
sirasinda etki g6z 6nune alinarak secilebilir

ZSVC 18




Tespit Pimi Silindiri
MGPL50-X2616

Ayrintilar icin Web Katalogu’na

veya kataloga basvurun.

M
A
s

15-E648

Tespit pimlerinin ve referans is parcalari giris yuva-

larinin yerini degistirmek icin idealdir

Son derece hassas montaj konumlari.

"’\G@" =

-

>

-

Silindir degistirildikten sonra bile son derece hassas konumlandirma.

VI Montaj hassasiyeti
Dizlik 0,02 Karelik 0,1¢2

El _@ @__'3 /:_IE%

BE! 5

o0z
\ Genisletilmis strok ~ +0,2 MUc¢ plaka sapmasi +0,2 mm
son konum hassasiyeti 0 ™M™ veya daha az
Plaka tamamen genigletildiginde,196 N lateral yik
'—:—1 — uygulandiginda, 65 mm strok.
X r~_Durdurucu F
SEBY . |
(Ayarh ve sabit strok) T & &
Sapma t - @
'L
VI D-P3DWA manyetik alana daya- _ Uygulama
nikli otomatik anahtar kullanilabi- Ornekleri

lir
<Kullanilabilir Otomatik Anahtarlar>

OManyetik alana dayanikli otomatiéaha ar _ g
D-P3DWAm, D-P4DWm . £ ,
OKauglk otomatik anahtar '

D-M9m, D-A9m

VI Standart donanimli bobin kaziyici

9

is parcasi
giris yuvasi braketi

Montaj braketi

VoY
&

o
N

Z—E*‘\

Bobi T N )

%/4 Bobin kaziyici
E,_

@
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Merkezi Kilit Birimi
MA331-X441 Serisi

Ayrintilar icin Web Katalogu’na
veya kataloga basvurun.

MA331-X441

15-E650

Tespit pimi is parcasi temas kismi, merkezi kilitten
(tespit icin) serbeste (is parcasini serbest birakmak icin) donuisebilir.

Kaynaktan sonra ig parcasinin sekli bozulsa bile tespit pimi serbest olarak ayarlandiysa is pargasi tespit piminden kolaylikla
cikarilabilir.

M Tespit pimi, kilitleme giris yerine basing M Merkezi kilit konumlandirma: 40 1 mm
uygulanmasiyla merkezi kilit haline gelir ve hassasiyeti " (Yainiztaa yona)
kilit agma giris yerine basin¢ uygulanmasiyla .
serbest hale gelir. M Tespit PI?_I salinim ca=3°=1°

acisi ve dénus acisi .
¢ 8 0=3°+1°

Tespit pimi ve taban
(Musteri tarafindan saglanir)

Hareketli parcalar

(Tespit pimi eklenti
kismi)

Elektronik (Solid) kontak otomatik
anahtari monte edilebilir

D-Y7mW(V)

Kilit agma
giris yeri

i 3
MA331-F4-Xdd1

PRESS.0.2-07 M0
OVC e

Kilitleme giris yeri

Uygulama (")rnegi Kaynak isleminde tespit pimi igin taban olarak kullanilir.

| N
. Is pargasi A i B
Mis parcasi ayar § pareas!
konumu
Kilitteme girig yerine
basing¢ uygulanmasi
Merkezi Kilit Birimi Sabit pim
Kaynak nedeniyle olusan sekil bozulmasi nedeniyle is parcasi kolayca cikarilamaz
VIKaynak
| i 1!
Kilitleme girig yerine
basin¢ uygulanmasi
Konumlandirma pimi serbest konumda oldugu icin is pargasi kolaylikla ¢ikarilabilir
is pargasinin gikarilmasi
MIs pargasinin cikariimasi Kaynak L=
S
Serbest durum
Kilit agma giris yerine basing f
uygulanmasi
g J
20
ZS\VC



Ayni Eksenli Hava Filtresi
ZFC serisi

ZFC1m/3meklenm |§t| r. veya kataloga bagvurun.

CAT.ES100-103

CIITTINIIT - 100 kpa- 1,0 MPa 200

Hem pozitif basing hem de vakum basinci ek bir birimle kullanilabilir!

tif . i Vakum -100-
1 ,0 MPa Pozitif basing 0-1 MPa _1 OO kPa Vakum basinci =100 - 0 kPa

n¢ Eﬁﬂ-} 1!%# @ basinci

Bobinli valflerin
korunmasi

sitler

Uygulanabilir hortum dis ¢api Vakum basinci altinda Pozitif basing altinda
maksimum debi maksimum debi
[L/dak (ANR)] [L/dak (ANR)]

5#-45

10#_80
20#-.200
R A R R

30 kPa basing diististyle 0,7 MPa'da. Boru direnci nedeniyle gereken debi elde edilemeyebili

%] Turuncu

21




Miknatis Tutucu
MHM-X6400

Ayrintilar icin Web Katalogu’na
veya kataloga basvurun.

MHM-X6400 oS

15-E653

Bir Miknatis ile Adsorbe Eder ve Tutar

M Celik plakalar vakum olmadan aktarilabilir. - 50 mm
Vantuzun kullanilamadig: yerlerde delikli ve purGzIi ylzeylere sahip ig s
Pargalarini destekler. e

VIHava kapatilsa bile is parcalarini tutar.
MV Yuksek tutma kuvveti 80 N (is parcasi plaka kalinligi: 0,6 mm)

1 20 N (Is parcasi plaka kalinligi: 1,4 mm)

80,2 -
\l Artik tutma kuvveti 0,3 N veya daha az

82,2 mm
(Is parcasi serbest birakma siiresini azalzr)

i§ parcasi adsorpsiyonu/is parcasini tutma i§ parcasini serbest birakma

| _ Hava beslemesi Piston

o P

PRESS.0.25~0.6
ZSVC Wace I Iem

MHM-32D1-X6400

Is parcasi Miknatis

i is parcasi
Adsorpsiyon .
M Tutma kuvveti, 3 farkh kalinlik tiriine V Otomatik anahtarlar 4 farkl
sahip tampon ile ayarlanabilir. yuzeye monte edilebilir.
= i Manyetik alana dayanikh
Is parcalarinin deformasyonunu ve ikinci
LS IO parcanin yanhglikla adsorbe edilmesini engeller. otomatik anahtar: )
6 mm 80 N Mikemmel yag direncine sahip flurolastik D-P3DWA é/' '
7 mm 50 N kullanilir. Yana dogru kaymayi azaltan bir temas
ylUzeyi yapisina sahiptir. Tampon, arag “or ;
8 mm 30N kullaniimadan degistirilebilir. gtﬂézxoma“k anar‘!‘firl W
Tampon —
V13 farkh ylizeye monte edilebilir.
A -
e
o
v
KallnllkI
Montayj Baglanti
vidalari Noktalari

22
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Modiiler F.R.L. Birimleri
AC Serisi

Ayrintilar icin Web Katalogu’na
veya kataloga basvurun.

CAT.ES40-60

Siparige 0zel uiretilen cesitli spesifikasyonlar eklenmistir.
jUzun hazne (-X64) 0,4 MPa ayari (-X406) jUnsur hizmet gdstergeli (-X2141)
iYiiksek basing (-X425) jDustik sicaklik (-X430) jYuksek sicaklik (-X440)
iTemiz seri (10-) jBakir, flor ve silikonsuz + Diisiik partikiil olusumu (21-)

P Degistirilebilirlik

P Daha iyi goriiniirliik ve cevre direnci B_’c_lSlng . .
gostergesi secenekleri

cit \ Hazne geffaf hazne

katmanh .

asanm/ koruyucu ile kaplanmigtir!

ilc kisim 360° goriilebilir.

iHazne ortama kargsi tamamen korumalidir.
Guvenlik gelistirilmistir

Panel montajiyla
Onceki AR serisiyle
degistirilebilir

Kare gomiilii tip Yuvarlak tip Dijital basing
basing élcer basing élcer anahtan

Eleman ve hazne tek parca halindedir.

Degistirme islemi, elle yapilabilir. Elle
degistirme!

Previous model

K\\ 7 )

— Ayar basinci: 0,05 - 0,85 MPa
0,02 - 0,2 MPa

* Yalnizca AF-A (AF10-A, AF50-A, AF60-A haric)

P Daha az bakim alani gerekir

AF40 AF40-A Geri akis fonksiyonlu AR K regulator eklenmistir.
.
nEls
L= Lo
azalma -
* AF40-A icin :
» L Nas g
- Regilator T | Reglator - "I"
Yaglayici ‘ Sis Ayirici Sis Ayirici
Filtre Reglatori Hava Filtresi Hava Filtresi Filtre Regdlatori

28 ZS\C



Artik Basing Tahliyesi (¢
3 Yollu Bobinli Valf

MOdUIer Baglantl Tipi Ayrintilar icin Web Katalogu’na

VP 5 0 0 /70 0 Serisi veya kataloga bagvurun.

F.R.L. Birimlerine
baglamak icin

AC25-A AC30-A AC40-A

VP500 v <

°

Alandan tasarruf saglar ve

boru tesisati icin gereken
isciligi azaltir.

Guc tuketimi:

0 35 W (Lambasiz)

EGZ0OZz
F.R.L birim Basit Ozel Uriinler (Simple Specials) Sistemi
- s - Bu sistem, 6zel ihtiyaclarinizi (ek isleme, aksesuar tertibati veya modiiler birim tasarlama) karsilamamizi ve
baglan“Sl Orneklerl kigisellestirilmis iiriinlerinizi standart iiriinler kadar hizl teslim etmemizi saglar.

Daha fazla bilgi icin lutfen yerel satis temsilcinizle iletisime gegin.

VP500 . VP700

AC30C-A + VP500 AW40-A + VP700

;i«
Hava filtresi™  Sis ayirici ™t Regiilatér 1
N (AF30-A) (AFM30-A) (AR30-A) B

3 yollu bobinli agma
kapama valfi
(VP700)

3 yollu bobinli agma kapama
valfi (VP500)

Filtre regiilatér "' Susturucu ™
(AW40-A) (AN402-04) *1 Ayn satilir

SMC 24
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Otomatik Baglanti Rakorlari @ors> ==
KQ2 serisi

- - - . . . Ayrintilar igi{\ Web Katalogu’na
I Oval tip tahliye digmesi eklenmistir! veya kataloga basvurun.

Uygulanabilir hortum capi

Metrik | 23,2, 04, 06

i 01/8 in¢, ©5/32 inc,
ing | 23/16 ifc ¢

Otomatik Baglanti Rakorlari

Paslanmaz celik

KQ2-G Serisi

Ayrintilar icin Web Katalogu’na
veya kataloga basvurun.

Metal malzeme: Paslanmaz celik 303

Govde tip:

Toplam 27model

25




Aleve Dayanlkll (UL-94 Standard V-0 ile esdegerdir)
Duz Basli Tornavida Ayarlanabilir

Hiz Ayar Valfi,
Otomatik Baglanti Rakorlu/pirsek Tipi

Ayrintilar icin Web

ASM2m 1F-W2D Serisi LS

Aleve dayanikli recine
(UL-94 Standardi V-0 ile esdegerdir)

Duz baglh tornavida ayarlanabilir

Diiz bash tornavida -
ile yapilan ayarlamalar

sayesinde kazara

manuel i i
calistirmayi engeller @

M Dis tipi: G vida disi

JCQ/JMGP icin 6zellestirilmis

Hiz Ayar Valfi 3
Otomatik Baglanti Rakorlu ms icin Dirsel=

AS12m 1F-M3-mA-X790 e

~ -~ TP il Metrik ebat ) : o
M3 baglanti 6lclisu eklendi! | ™ \i

(Renk: Acik gri)

\/ Debi iki katina cikarildi \/Bliylik diigme: 09,4 mm

50 \/ Dis malzemesi: Paslanmaz celik } 1‘1 "l.'

Uygun aktuatorler

40

Kiliteme somunu Kompakt Silindir Kompakt Yatakli Silindir f Ing

—_ 5 __tipi JCQ serisi JMGP serisi
§ 30 Debi: Yaklasik 13 L/dak(ANR) m 012, 016 012, 016 (Renk: Turuncu)
) - <
= N
§ 3
¥
- TR e =
............ /\ Dikkat
Debi: Yaklasik 6 L/dak(ANR) Akis hizi ve toplam uzunlugu, meveut kiliteme somunu tipi hiz ayar
0 valflerinden farklidir. Litfen kilitteme somunu tipi valfleri degistirirken
0 5 10 dikkatli olun.

Dugme donusl sayisi

ZS\NC 26



Speed Controller with
on s =

Hiz Ayar Valfi,

Otomatik Baglanti Rakorlu
i
A S Serisi CAT.ES20-243

Sirali Pirinc  Paslanmaz celik

Is siiresini azaltir!

.
.

Kolayca kilitlenir

Kilidi acik » Kilitli

AS2002F

" -"“"4& T l—) :
: : AS1002F-1

i

A i C
) . ; i L~ ANN2F
Q) @ e ASA00Z!
| Al e
Mevecut tipte anahtar kullanilarak kilitemeye gére gok daha kolay kilitlenir ~ c\iC 7
p ye gore ¢ y 7S €
,»/

-
Montaj tipleri

iDogrudan iTutucuya iL brakete montaj iDIN rayina montaj
montaj montaj }

Hiz ayar C
valfi DIN rayi
tutucusu L-braket montaj braketi

O Akimsiz nikel kaplama tipi standarttir. O Paslanmaz celik tipi standarttir.

52+ [ & | & [ 0] 12 [miadunbrsnoom iz

Metal parca
malzemesi

Uygulanabilir hortum malzemesi

Naylon (T, TIA serisi)

AS1002F

AS2002F - Piring Yumusak naylon (TS, TISA serisi)

AS2052F -Paslanmaz Politiretan (T, TIUB serisi)

AS3002F —| gellk e
- (TLM, TILM serisi) (TH, TIH serisi)

AS4002F |

O
2



Hiz Ayar Valfi,
Indikator

Ayni Eksenli Tip

U

AS-FS Serisi

Ayrintilar icin Web Katalogu’na
veya kataloga basvurun.

‘Speed Controller
with Indicator

= New

Debi icin diigme déniisii

sayisal gosterimi

akis ayari suresini ve
ayar hatalarini azaltir!

Debi sayisal olarak
ile kontrol edilebilir

o —
(8

indikatOr penceresi.fN

T ———
Dugme dc'hnl‘.‘m saya‘é( gosterimi

Govde boyutu 1 Govde boyutu 2 veya daha biiyiik
indikatér | igne dontisi indikatér | igne dontisi
penceresi saylsl penceresi saylsi

[ 1] 1 1] 1

2] 2 2] 2

8] 8 10

.
it s“’e\ indeks plakasi

Indlkator pencereS|

o= ) o
indikator

V= penceresi

- .+

CyLA
Lift side
-

indikatér penceresi

4 indikator Penceresi Yoniu Mevcuttur

yoénu: 0° yéna: 90
S -
o | |
- Indeks plakasi
) (/,,?3—(

<

Kolayca kilitlenir

Kilitli Kilidi agik
— = -

“’Am

Daha biiyik digme ve her 90°'de bulunan
isaretlerle kullanimi kolaydir

Govde boyuty oD (mm)
1 9,4
2 (Yol boyutu 1/8)

2
it side Gitside 3 (Yol boyutu 1/4)
— - \ 3 16,6
. L
indikatér penceresi indikatér penceresi 4 18,8
L yoénu: 180° yoénu: 270°

© Akimsiz nikel kaplamali tip standarttir.

O Paslanmaz celik tip standarttir.

C

Seri Cesitleri

AS1002FSL

AS2002FS ||

AS2052FS ||

AS3002FS ||

AS4002FS!]

Uygulanabilir hortum dis gapl

n-nnmnmmmmmm

D

O
2

Metal parca
malzemesi

Uygulanabilir hortum malzemesi

Naylon (T, TIA serisi)

- Piring Yumusak naylon (TS, TISA serisi)
-Paslanmaz Poliuretan (T, TIUB serisi)
celik

Floropolimer
(TLM, TILM serisi) (TH, TIH serisi)
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EZIEZD Dijital Bosluk Olger (€ ®or®> ==
ISAS3 serisi .-

iMerkezi kursun tel eklendi. CATES100408
iRegulator (Kare gommeli tip basing 6lcer) eklendi. Ayrintiar icin Web Katalogu'na

veya kataloga bagvurun.

iAC tip 2 yollu bobinli valf (kontrol birimi) eklendi.

0,01-0,03 mm 0,02-0,15 mm 0,05-0,30 mm

Nominal mesafe araligi (Gorintilenebili/Ayarlanabilr aralik: 0 - 60) JliNominal mesafe araligi (Gorcntilenebiir/Ayarianabilr arali: 10 - 300)jlINominal mesafe araligl (Gertntilenebil/Ayarianabilr arali: 30 - 500

)

Bir bakista is parcasinin yerlestirilip yerlestiriimedigini kontrol edin!
Ana ekran

ON: Yerle§tirild OFF: Yerlestirilmedi

caR ShEckeR Tespit ylzeyi ile is parcasi arasindaki aciklik

mesafesi sezgisel olarak bulunabilir!

| Anahtar cikis

GAP CHECKER [JETNIeussin

Anahtar noktasi

deger cubugu

is parcasi

is pargasi tespit yiizeyinden
uzak oldugunda diizey dlcer,
anahtar noktasi deger
cubugundan uzakta olur.

r Diizey olcer

is pargasi tespit yiizeyine
oturmus oldugunda diizey dlcer,
anahtar noktasi deger
cubuguna ulasir.

i =
. is parcasi

- S ‘_E Kiigiik bosluk ’—@

5 > Tespit viizevi
!—4 est‘ yuz?y_'_ Diizey dlcer sembollerinin sayisi, is parcasi ile tespit
Tespit noziili o yiizeyi arasindaki agikliga gore degisir. Goriilemey-

en bir aciklik, ekranda gosterilebilir.

Basit Ayar

Goriintiilenen degeri kontrol ederken
ayarlari degistirebilirsiniz! ADIM 1 ADIM 2

Is parcasi } » m »
) & :QD : noktasini  mevcut  goriintilenen

Aciklik gostergesi
Hava [ @ igmesine basin. @veya @) digmesiebasarak @) digmesine basarak  dedere aym degere getr

anahtar noktas! degerini ayarlayin. islemi tamamlayin.

Enerji Tasarrufu Manifold

@i Merkezi ana kablo
(Kontrol uniteli)

Snap shot fonksiyonu

@ ve@ diigmesine minium 1

saniye boyunca basildijinda anahtar

¢ Hava tliketimi: %60 azalma * G tipi igin

Cevre Direnci
e Gelistirilmis drenaj direnci: 1 0 kat veya daha fazla

e Daha kolay bakim ' Merkezi ana kablo

* SMC'nin 6zel test kosullarina (yag sizdirmazlik testi) gore ISA2 ile kiyaslanmistir.
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3 Renk Ekranli Dijital Bosluk Olger ISA3 serisi

Yer Tasarrufu Kazandirir ve Calisma Siiresinde Azalma Saglar (Merkezi Ana

30 mm azalma

Kurulum alani:

30 mm azalma

Terminal blogu kutusu

Kablolama iglemi daha az zaman alir

-
®

M12 konektoriyle
kablolama islemi hicbir
alet olmadan yapilabilir.

Terminal blogu kutusu

Merkezi ana kablo

Terminal blogu kutusu
ile ekleme terminali
blogu arasinda ayri
kablo gerekir.

5 m ana kablo ekleme
terminal bloguna giden
kablolamayi destekler.

Bosluk kontrol edicinin istasyon
sayisl i¢cin Y terminaller ve
yuvarlak terminaller dahil,
kablo isleme ve sikistirma

isleri gereklidir.

Kontrol Uniteli

Merkezi ana kablo

Merkezi ana kablo

Merkezi
ana kablo

Regﬁlatér\bobinli valf

* Yalnizca braket montaji

* M12 konektori icin merkezi ana kablonun elektrik girisi sag tarafta bulunur. Boslems yonamere

Sag tarafta bulunan besleme yolu kullanilirsa, merkezi ana kabloyu kontrol tinitesine engel olmayacak sekilde ayarlayin.

ZSVC %0



Genel Akiskanlar Icin Basing Algilayici €€
PSE57m Serisi

Ayrintilar icin Web Katalogu’na
veya kataloga basvurun.

0 - 2 mp/0 - 5 mP/0 - 10 mMPa eklendi
500 VAC ‘

<PSE560'nin iki Kati>

M12 konnektoru

Koruma sinifi: IP65

M12 konnektorii

VI Siviyla Temas Halindeki Parcalarin

Malzemeleri

Borulama Giris
Yeri"1

C3604 + Nikel kaplama

Basin¢ a1|g|Iay|C|*1 Al20s3 (Alumina %96)

Kare halka FKM Baglant: dlciisti (M5 disi vida disli): R1/4

Ayrintilar icin Web Katalogu’na basvurun.

M Uygulama Ornekleri

4

Sivi sogutucu basing kontrolii PET sise kaliplama makineleri Namlu matkaplarinin sivi basing kontrol

[=H

-
M Seri Cesitleri
L Seri

-100 kPa 100 kPa 500 kPa
PSE570 == rwPa | g g 3,0 MPa
PSE573 * +100 kPa | 600 kPa
PSE574 | | == 500 kPa | 1,5 MPa

(Yeni PSES75 | | = owes | 5,0 MPa
(Yeni PSE576 | | s 12,5 MPa
(Yeni PSE577 | | == tompa | 30 MPa

Ot ha-tagvurah:

\_

N\

3 ZS\NC



Su Icin Akis Ayar Valfi
FC2W-X110

Ayrintilar icin Web Katalogu’na
veya kataloga basvurun.

Fe2wX110 osc

15-E663

Debiyi otomatik olarak ayarlar. 34 .

Vi Debi ayar araligi pore i

—04 5
L/dak awe20 =04y
0,5 2,0 4,0 16,0

1 i o=t

: : aLACK(Ghlo ouT

PS : - U1
m b : !ﬂ':l’f"‘"'" de

@

Giris sinyali — Debi karakteristikleri
FC2W504 | FC2w520

4,2 16,8
4,0 16,0
0,4 1,6
Debi komut
degeri [L/dak]
Girig sinyali
. . voltaji [V]
Konum kontroli Debi kontrold :
(Tamamen kapali
\ J Baglanti 6lgiist
e ey o Rt P
VI Debi 6lcim araligi P
L/dak
“ 0,4 1,6 42 16,8 FC2ws520 | — \
! !
| Fcaws20 I .
( N - . .
Cikis sinyali pals frekansi — Debi karakteristikleri VI Debi ayar hassaswetl

Fc:\gsm Fi‘f‘(’f” 777777777777777777777777777 io/os F.S.

VI Yanit suresi

10 s veya daha az

05 2,0
Debi [L/dak] 1 ‘
0 104/91 720/703 Frekans: .
L 1) MGressiz
.
ITENEET  Birden cok hatta kullanildiginda  Her hattin debisi, sabit olacak sekilde ayarlanabilir.
debi, dengesiz hale gelebilir ve

. Giris sinyali
ayarlamalari zorlastirabilir. Fem

g Giris sinyali —

D> > o

Girig sinyali —

FC2W'nin tek bir birimi
tam kapatma saglayamaz.
Acil bir durumda akisi
durdurmak i¢in 2 yollu bir valf
gereklidir. Ayrintilar icin Web
Katalogu’na basvurun.




Elektromanyetik Tip Dijital Akis Anahtar/
Boru Tesisati Baglanti Parcalari: Paslanmaz celik 304

LFE-X8

C € BoH

Ayrintilar icin Web Katalogu’na
veya kataloga basvurun.

15-E658

Boru tesisati baglanti parcalarinin malzemeleri: Paslanmaz celik 304

\VBasin¢ kaybi:

0502 MPa veya daha az

\/Tekrarlanabilirlik:

(o)
+ /01 ,5 F.S. [N
(Analog i) celik 304

V3 renkli/2 ekranl

VKompakt

Anhk
debi

gOruntulenir.

( Asagidaki parametreler ayarlanabilir)

105 mm

*Ayar degeri *Akis yonu

* LFE2-X8 °Toplam deger *Satir adi
°Tepe/Taban degeri
VCesitleri
Entegre ekranli tip/ Akis araligi

Harici ekranli tip 0,5L/dak 2Lidak 5Lidak 10 L/dak 20 L/dak 50 L/dak 100 L/dak 200 L/dak

LFE1-X8 Nominal akis arahg Géstergé akis arahg:i ‘
LFE2-X8 Nominal akis araligi Gosterge akis arall

LFE3-X8 | Gosterge akis aralig Nominal akis araligi

33

A 1

VAkim tuketimi:

45 mA

Ekran kapaliyken %10'a kadar azalir.

VKoruma sinifi:

IP65

Uygulama érnegi

Bakira duyarl ortamlar ve is pargalari igin
temizleme ¢dziimiiniin akis kontrolii




Fan Tipi lyonizer C€
IZF Serisi

Kompakt fan tipi/Debi ayarlama veya kataloga basvurun.
fonksiyonu eklenmis model.

CAT.ES100-113

Kompakt fan tipi

Debi ayarlama arahgi mé/dak
Debi ayar seviyesi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

@e”i IZF10R | 0,19 | 0,46 | 0,66 | 0,80 | — = = = = =

IZF21 |04 | 05|06 |07 (08|09 |11 |14 |17 |18

1ZF31 1,311,719 |23 (25|27 (32|37 |42 ]| 44

Model

Debi ayarlama fonksiyonu

IZF10R serisi

En Ince
ve En Hizh

Kalinhk 4 O
mm

o ——

" —at I oot \ONIER i
. oo IONIZER oz / o
POWER i . | .“ AR ONRY AN 0L s"‘\
Hizh statik T L |

ERRN

ey

notralizasyon

| saniye
4

v Kapsaml hizh statik v Offset voltaj: +5 V
notralizasyon’ (Iyon dengesi)

300

-300
0 200 800 1600 2000 2400

Kurulum mesafesi

*1 1000 V-100 V statik elektrigin is pargasindan (6n ylzey) 300 mm uzaklikta
nodtralizasyonu sirasinda. IZF31'in hava akisi maksimum degerde oldugunda.

Z;SVC 34



Dogrudan Uyarili 2/3 YolluC€

Yalitimh Valf
LVMK20/200 serisi e o

( Du§%‘§5ﬂﬁac'kJ ﬁ(ag igermezJ (Metal igermezJ = =>

Yalitimh Yapi

Bobinli tahrik govdesi blok sizdirmazlik
elemaniyla sivi alanindan ayrilir.

Malzeme: EPDM Bobinli
FKM oninli

{9 ' {9 """" tahrik govdesi
gat F )7 | o=k N T

Blok siz. elemani ‘

Malzeme: PPS

—

Destek

Malzeme: EPD |
FKM

Govde ’
Malzeme: PPS [

-ouooooooo.o-ooo-ooctlciti ®e0cccccces
.
.

KOIay bo ru |ama Minimum Destek Sivi Alani Svisi Destek Sivi Alani Sivisi
Gévde yollu kullaniimayan alan ./ . 7 7

Sizdirmazlik
elemani
= & uvasina sivi \
éirmez Sizdirmazlik el.

F_1 Sizdirmazlik
(‘ elemani yuvasina

sIvI girer.

—
; Sizdimazlik el.

y Sizdirmazlik elemani

°©
N
7]
-
S
°
>
)
=

Alt yollu Yan yollu

Tabandan monte AKis avari Debi farki
i ; $ ay %9 veya daha az
= gerekmez Ll o
3(N.0.)
Debi farki %9 veya daha az o, ® ‘ » LSl L
oldugu igin giris ve ¢ikis SIS . SIS
tarafinda debi ayar: o> > o> z(com.) 2(com)
gerekmez. e
1(N.C.)a2(COM.) 3(N.0.)22(COM.)
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Entegre Rakorlar/Digli Baglantilar/Manuel Calistirma (Entegre Rakorlar/Disli Baglantilar) c €

Yiksek Saflikta Kimyasal Sivi Valfi

LVC/LVA/LVH serisi

Ayrintilar icin Web Katalogu’na
veya kataloga basvurun.

CAT.ES70-16

iOrganik ¢oziciilerle uyumlu triinler eklenmisgtir.

iPilot giris yeri: 1/8 (LVm-Z Serisi) eklenmistir.

Hava Uyaril
Entegre Rakorlu Tip LVC Serisi

Ayni yapilandirmada N.C./N.O./Cift etkili
100°C sivi sicakligiyla uyumlu @ i
Pilot yolu

Govde malzemesi: Yeni PFA

Manuel Uyarih LVH Serisi
Entegre Rakorlu Tip/Disli Tip

Kilitlenen ve kilitlenmeyen se¢enekleri mevcuttur

Govde malzemesi: Yeni PFA/Paslanmaz ¢elik/PPS

CleanJVet Series
Hava Uyarih
Disli Tip LVA Serisi

Diyafram malzemesi PTFE, EPR, NBR mevcuttur

I T—) (o)

Pilot yolu

/

@1 LEVERDYET]

LVA serisi

Goévde: Paslanmaz celik

is elemani bélimii: ADC i
Tampon: FKIM/EPDM'den segin

@1 Manuel Uyarili

LVH serisi

Gévde: Paslanmaz celik
is elemani bélimii: ADC
Tampon: FKIM/EPDM'den secin




atiminyum| Y{Iksek Vakum Acili Valf

XLA/C/F/G Serisi

Seri cesitleri eklenmistir.

jKoruk sizdirmazlik elemani/Cift etkili (XLC serisi)
jO-ring sizdirmazlik elemani/Tek etkili (XLF serisi)
jO-ring sizdirmazlik elemani/Cift etkili (XLG serisi)

Seri Valf Tipi Saft sizdirmazlik elemant tipi
XLA Tek etkili Koruk sizdirmazlik elemani
@ni XLC Cift etkili Koruk sizdirmazlik elemani
(Yeni XLF Tek etkili
O-ring sizdirmazlik elemani
(Yeni XLG Cift etkili

J

Aliminyum govdeli
- Tek tip pisirme sicakligi - Hafif, Kompakt

- Minimal gaz cikisi - Agir metallerden minimal kontaminasyon

- Flor gazina karsi yuksek korozyon dayanimi

Flans Olciisii Cesitleri

Flans 6lcusi Calisma Sizinti
basinci [Pa-m?/s veya daha az]
KF KO i
nw v [Pa@bs)] e Dis

216 O 10-6

225 —Q Atmosferik 10-11
basing

240 —Q (XLA/C) 1010 (XLA/C)

250 1 ] 105 10-10

263 o d Atmosferik (XLF/G)
basing

280 o ] (XLF/G)

37

Secenek

Otomatik anahtarli
Isiticili

indikatérli
Yiksek sicaklik

tip

SvVC

O

I High Vacuum Angle Valve

CAT.ES140-8

Ayrintilar icin Web Katalogu’na
veya kataloga basvurun.

Korukler degistirilebilir

(Korik sizdirmazlik elemant tip)

Korik tertibati degistirilebilir. Bu sayede bakim
maliyetleri ve atik malzemeler azaltilir.

) // / 7/
Baslik tertibati o
\_/

Korlk tertibati

Govde




Diger Kataloglarin Tanitimi

Asya/Okyanusya icin Kuzey, Orta ve Giiney Amerika icin Avrupa ve Afrika icin Termo-sogutucu

Asia / Oceania
SMC Sy, r1

North, Central & South America

Thermo-chiller
Support Guide

orth,
nd

P-E15-2

P-E15-4 P-E16-12

Sektorlere Gore Kataloglar

Gida Endiistrisi igin Pndmatik Ekipmanlar Makine Takimlari igin Ekipman

for Food Industry
1

Equipment for

Machine Tools

-
S 3
=

[T I
R T

Ve

P-E15-20 P-E15-5
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YENI URUN KILAVUZU

‘ AGﬁvenlik Talimatlar ‘ Kullanmadan énce mutlaka “SMC Urtinleri igin Kullanim Onlemleri” (M-E03-3) ve “Kullanim Kilavuzunu” okuyun

SMC Turkey Otomasyon A.S.

Halkall Merkez Mah. Basin Ekspres Yolu Capital Tower
No:9 K:11, 34303 Kuclkcekmece/Istanbul

Telefon: (0212) 489 04 40 Telefon 2: (0212) 472 52 52
http://www.smcturkey.com.tr  satis@smcturkey.com.tr
© 2016 SMC Corporation All Rights Reserved

Uretici, 6nceden bir uyari yapmadan driin 6zelliklerinde D-G 1. baski TY baski VP 10830KY Tirkiye'de basilmistir.
degisiklik yapma hakkini sakli tutar.



