
5 Portlu Selenoid Valf/ Bireysel elektrik bağlantılı tip
S0700  ··························································S.01

Dahili kısıcılı üfleme fonksiyonlu, vakum kontrol valfi 
SY3 5A_R  ·······················································  S...02

Endüstriyel Seri Haberleşme sistemi (I/O)
EX600 ························································    S.03
Döner klamp silindiri / Ön taraftan flanş montajlı   

MK   ································································ S.05

Çatal ve eklem bağlantılı kompakt sillindir
CQ2D-XC26  ················································ S.06

Döner Tutucular

MRHQ   ························································· S.06

Regülatör
IR1200-A/2200-A/3200-A    ····················· S.07

Hassas Regülatör
IR1000-A/2000-A/3000-A    ····················· S.09

Vakum jeneratörlü vantuz / Vantuz çapları Ø63, Ø80 
ZHP   ······························································ S.11

Vantuz
ZP3E  ····························································· S.12

3-Renkli Ekran Dijital Akım Anahtarı
<Uygun akışkan> Kuru hava, N2
PFMC  ···························································· S.14

2-Renkli Ekran Dijital Akım Anahtarı
<Uygun akışkan> Kuru hava, N2
PFMB  ···························································· S.16

Genel Sıvılar İçin Basınç Sensörü
PSE570  ························································· S.18

Fan Tipi İyonizer
IZF  ································································· S.19

İyonizer / Nozül Tipi
IZN10-X367  ················································· S.25

İyon Kutusu
ZVB  ······························································· S.26

Açılı Pistonlu Vana/Hava uyarılı
VXB  ······························································· S.28

Soğutucu Akışkan Valfi
SGC  ······························································· S.30

Peltier-Tipi Çiller
Sıcaklık kontrol/Raf Tipi
HECR  ···························································· S.32

Sistemde dolaşan sıvının sıcaklığını kontrol eden çiller / 
Standart tip
HRS090  ························································ S.34

Sistemde dolaşan sıvının sıcaklığını kontrol eden çiller / 
Temel tip
HRSE  ···························································· S.35

Motorsuz Tip Elektrikli İș Elemanı
LE  ·································································· S.36

YENİ ÜRÜNLER 
KATALOĞU Özet versiyonu 

P-E15-6A
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Tek Ünite: Manifold

7.5 mm  aralık

Metrik: ø2, ø3.2, ø4
Inç: ø1/8", ø5/32"

Port ebadı

2 valf arasındaki 
uzaklık: 7.5 mm

3 pozisyonlu 
kapalı merkez

YENİ

Gövde portlu

C[dm3/(s·bar)]: 0.6

Debi karaktristiği*

∗ Tekli/ çiftli selenoid için

∗ Tekli selenoid dahili susturuculu tip

Metrik: ø2, ø3.2, ø4
Inç: ø1/8", ø5/32"

Port ebadı

Genişlik: 7.4 mm

Çap  ø32'ye kadar silindirleri sürebilir.

Güç tüketimi: 0,35 W

Valf genişliği: 7.4 mm

Ağırlık: 39 g*

(300 mm/s)

Boyutlar değişebilir

Hava silindiri

S0700

Ambalajlı iş 
parçasının taşınması

Uygulamalar

S0700

Dahili susturucu (Opsiyon)YENİ

YENİ

CAT.ES11-109

RoHS5 Yollu Selenoid Valf
Bireysel elektrik bağlantılı

S0700 Serisi
Gövdeden dişli bağlantılı tipi eklenmiştir! Detaylar için WEB kataloğuna veya 

ürünlerin kendi kataloglarına bakınız.

1
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1(P)
Üfleme için basınçlı hava girişi

3/5(E)
Vakum girişi

2(B)
Vantuz bağlantısı

PE
Harici Pilot EXH girişi

X
Harici pilot girişi

Kısıcı

<Manuel olarak 
kontrol edilebilir>

Üfleme valfinin debisini kontrol eder
İş parçasının üzerinde aşırı üflemeyi önler

Metal manifold

Plastik manifold

Yandan Çıkışlı Alttan Çıkışlı Üstten Çıkışlı

S tandart  val f  i le  aynı  manifold üzer ine monte
 edi lebi l i r

Kullanılabilir manifoldlar

* Münferit EXH ara parçası kullanıldığı durumda

∗ Harici girişin özellikleri

Tip10

Tip50

Tip11 Tip12

Tip52

Vakumlu tutma ve bıraktırma tek bir valf üzerinden kontrol 
edilebilir!

SY3
5 AR Serisi

Dahili kısıcılı üfleme fonksiyonlu, vakum kontrol valfi 
Sadece harici pilot içindir

14-E626
Detaylar için WEB kataloğuna veya 
ürünlerin kendi kataloglarına bakınız.

2
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Kendi-Kendine Arıza 
Tespit Fonksiyonu

Manifold Solenoid ValflerManifold Solenoid Valfler

Giriş/Çıkış açık devre arıza tespit fonksiyonu ve 
giriş/çıkış sinyal ON/OFF sayaç fonksiyonu ile 
bakım periyodunu belirlemek ve bakım 
gerektiren parçaları tanımlamak mümkündür.
Ayrıca, El Terminali ile giriş ve çıkış sinyalleri 
görüntülemesi ve parametrelerin 
ayarlanması da yapılabilir.

SPEEDCON ile kablolama süresinde azalma (Phoenix 
contact). Sadece takın ve yarım  tur döndürün!

El
Terminali

SV1000/2000/3000 Serisi S0700 Serisi VQC1000/2000/4000 Serisi

IP67

IP67

SY3000/5000/7000 Serisi

IP67 IP40 IP67

Maksimum 9 Ünite Not)

Herhangi bir düzen ile bağlanabilir.
Giriş Ünitesine otomatik anahtar, basınç anahtarı 
ve akış anahtarı ve  Çıkış Ünitesine solenoid valfi, 
röle ve gösterge ışığı  herhangi bir sırada 
bağlanabilir. Not) SI Ünitesi Hariç

Not) Bazı ürünler 
IP40'tır.

Not) SY3000/5000/7000, S0700 ve VQC1000/2000/4000 UL uyumlu değildir.

�Lineer tip veya DLR tip topoloji
için kullanılabilir.
�QuickConnect (HızlıBağlantı)TM

fonksiyonunu destekler.
�Durum kontrolleri ve ayarlar, web 

tarayıcısı üzerinde yapılabilir.

Yeni Ünite tipi eklendi
Çift portlu SI Ünitesi
(EtherNet/IPTM)

Uyumlu
Protokoller

®

CAT.E02-24

EX600Serisi

Endüstriyel Seri 
Haberleşme Sistemi
(I/O)

RoHS

Detaylar için WEB kataloğuna veya 
ürünlerin kendi kataloglarına bakınız.

EtherNet/IPTM uyumlu iki portlu SI birim 
haberleşme bağlantısı eklenmiştir!

3
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EtherNet/IPTM

Anahtarlama HUB'ı
gerekli değildir.

Kablo uzunluğu
kısaltılabilir.

EX600-SEN1/2

PLC

PLC

Verinin normal akışı İletişim kablosunun bağlantısı kesildiği zaman veri akışı

EX600 � EX600 � EX600 � EX600 �

Yıldız tipi

Bağlantısız konumu

Halka denetçisi

Anahtarlama hub

EX600 � EX600 � EX600 � EX600 � EtherNet/IPTM

PLC

Lineer tip

EX600 � EX600 � EX600 � EX600 �

EtherNet/IPTM

PLC

Aygıt düzey halka (DLR) tip

EX600 � EX600 � EX600 � EX600 �

PLC

EX600 � EX600 � EX600 � EX600 �

Halka denetçisi

Halka denetçisi*

Aşağıda fonksiyonlar çift girişli EtherNet/IPTM ürününde bulunmaktadır (EX600-SEN3/4).

��Bir veya birden fazla halka denetçisi gerekir

Mevcut tek giriş portlu ürün
(EX600-SEN1/2)  sadece yıldız 
topolojisi  içindi.

EX600-SEN3/4
Yeni çift girişli ürün (EX600-SEN3/4), yıldız, lineer, halka 
biçiminde bağlanabilir.

Halka tipte, iletişim kablosunun 
bir lokasyondan bağlantısı  kesilmiş olsa bile, 
EtherNet/IPTM iletişimi  devam edeblir ve 
bağlantısı kesilmiş olan kısım  halka denetçisi 
tarafından belirlenebilir.

Eklenen Uyumlu Topolojiler (bağlantı konfigürasyonu)

En son EtherNet/IPTM Teknolojisi

Takım değiştirici durumunda, araca kurulan aygıta  güç verildikten 
sonra ortak EtherNet/IPTM  ürünlerine bağlanmak için iletişim 
y a k l a ş ı k  1 0  s a n i y e  s ü r e  a l ı r .  E X 6 0 0 - S E N 3 / 4 ' d e  
QuickConnect(HızlıBağlantı)TMfonksiyonu��olduğundan beri, 
iletişim yaklaşık 0.5 saniyede bağlanabilir.

QuickConnect (HızlıBağlantı)TM 
Fonksiyonu Mevcut

10 sn. Yaklaşık . 0.5 sn.

Dahili Web sunucusu fonksiyonu

Robot kolu

 1

Tool 2 Tool 3

* Q u i c k C o n n e c t T M  ( H ı z l ı B a ğ l a n t ı )
fonksiyonunu kullanmak için,

PLC'nin QuickConnectTM (HızlıBağlantı) 
fonksiyonunu desteklemesi gerekir.

Güç AÇIK'tan iletişim bağlantısına

EX600EX600

EX600

EX600-SEN3/4'de Internet Explorer gibi genel amaçlı web 
tarayıcıları kullanarak  durum kontrolleri, parametre ayarlama 
ve Valfleri manuel tetiklemeye ( forced output)  olanak sağlayan 
dahili web sunucusu  fonksiyonu vardır. Sistemin devreye 
sokulması ve bakımı  etkin olarak yapılabilir.

Bağlantı örneği

Anahtarlama HUB'ı

EX600 � EX600 � EX600 �

EtherNet/IPTM

EX600 ünitesine 
web tarayıcısı üzerinden 

erişilebilir

�Durum kontrolü
�Parametre ayarlama
�Forced output

PLC

Ethernet/IPTM’ye iletişim 
bağlantı süresini büyük 

ölçüde azaltır.

Endüstriyel Haberleşme Sistemi EX600Serisi 

4
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Rod flanş eklendi.
Montaj şartlarına göre çok çeşitli uygulamalarda 
kullanılabilir. ( ø12 ‘den ø63 ‘e kadar)

�Standart döner tutucu silindire adapte edilebilir.

Rod flanş

Sağa
dönerek 

kitleme tipi

Sola
dönerek 
kitleme 

tipi

Uygulama örneği

Rod flanş yeni eklendi.

Döner Kenetleme (Klamp) Silindiri
Ön taraftan flanş montajı

MKSerisi
14-E637

Detaylar için WEB kataloğuna veya 
ürünlerin kendi kataloglarına bakınız.

5
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3 çeşit Eklem ve çatal 
bağlantı genişliği

12.5 mm, 16.5 mm, 19.5 mm
Kolay kurulum, tasarım kolaylığı ve uygun ölçülerde 
tasarım

Ürün sırası CK1 ve CLK2 serisi benzerdir

Pim sabitleme için ayrık pimler 
   bulunur

Çata l  bağ lant ı  kodu 
mevcut tur .
Ayrıca braket sipariş etmeye gerek yoktur.

Çatal bağlantı 
genişliği

Eklem 
bağlantı 
genişliğiEklem bağlantı

Çatal bağlantı

CQ2 silindir

Düz tip 
parmak

Açma/kapama yönünde 
düz delikler

Toz 
korumalı tipi

MRHQ-X50 MRHQ-X51 MRHQ-X111/X112/X113

Parmak opsiyonları eklenmiştir.
Toz korumalı tipi eklenmiştir.

CQ2D-XC26

MRHQ Serisi

Kompakt Silindir
Eklem ve Çatal Bağlantı

Döner Tutucular

14-E639

14-E636

12,5 mm 16,5 mm 19,5 mm

Eklem ve çatal bağlantı 
genişliği

Detaylar için WEB kataloğuna veya 
ürünlerin kendi kataloglarına bakınız.

Detaylar için WEB kataloğuna veya 
ürünlerin kendi kataloglarına bakınız.

6
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Hava tüketiminin “0” olduğu model üretilmiştir!

%27 ‘ye Varan azalma. *

∗ Mevcut IR1000/2000/3000 karşılaştırıldığında  karşılaştırıldığında ∗ Mevcut IR1000/2000/3000 modeli ile karşılaştırıldığında

Sis
Ayırıcı Filtre

Hava Filtresi

Hava Filtresi

(IR2200-A için)

Hassas
Regülatör

Regülatör

Yer tasarrufu
Sabit orifizi olmayan yeni yapı, 

sis ayırıcı  filtre gerektirmez.

Uzunluk 
azaltıldı

71 mm

Mevcut model

Yaklaşık iki kat *

 IR Mevcut model Seriler

720 320 IR1200-A
1900 940 IR2200-A
5000 4000 IR3200-A

 IR Mevcut model Seriler

0.13 0.14 IR1200-A
0.23 0,30 IR2200-A
0,47 0.64 IR3200-A

[kg] [l/dak (ANR)]
Hafif Yüksek debi

YENİYENİ

Dijital basınç anahtarı
standartlaştırıldı

Detaylar için WEB kataloğuna veya 
ürünlerin kendi kataloglarına bakınız.

IR1200-A/2200-A/3200-A Serisi
Regülatör

CAT.ES60-24

RoHS

7
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Sabit
Orifiz

ÇIKIŞBESLEMEÇIKIŞBESLEME

0 720320

0.1

0.2

0.3

0.4

yaklaşık 
2 kat

0 10 20 30 40 50
0

100

50

200

150

300

250

0 10 20 30 40 50
0

100

50

200

150

300

250

Hava tüketiminde azalma
Yeni orijinal yapı sayesinde hava tüketimi azaltılmıştır.
Bu yeni orijinal yapı sayesinde, çalışma maliyeti düşürülmüştür.

Debi: Yaklaşık iki kat*

Besleme basıncı: 0.7 MPa

   IR Mevcut model Seriler

720 320 IR1200-A

1900 940 IR2200-A

5000 4000 IR3200-A

IR

IR1210-A

Mevcut model

Sızan hava

“0”

Serbest
atmosfere

Akış hızı [L/dak (ANR)]

A
ya

rla
na

n 
ba

sı
nç

 (M
P

a)

Mevcut model IR1010

≤ 4.4
11,5 l/dak 
(ANR) 
kadar

[l/dak (ANR)]

20 birim kullanıldığında

Yaklaşık %100 azalma
128000 yen azalma

[Hesaplama koşulları] Elektrik güç ücreti: 1.55 yen/ay3

[Çalışma modeli] Çalışma saati: 6000 saat (250 gün yıl)
Besleme basıncı: Ayarlanan değer 1.0 MPa: 0.2 MPa

Yıllık gider azaltma etkisi

IR3200-A ve mevcut model current IR3000 arasında karşılaştırma
IR1200-A/IR2200-A ve mevcut model IR1000/
IR2000 arasında karşılaştırma

Ko
m

pr
es

ör
 ta

ra
fın

da
n 

ha
rc

an
an

 g
üc

ün
 yı

llık
 g

ide
ri 

(1
00

0 
ye

n/
yıl

)

Kullanılan birimlerKullanılan birimler

IR3200-A Serisi

Mevcut model
 IR3000Serisi

Mevcut model
IR1000Serisi 
IR2000Serisi

    Yeni tasarımda sabit 
orifiz bulunmamaktadır.

* Düşük kaliteli hava işlem arızasına yol
açabilir. İstenen hava temizlik durumuna 
göre “Air Preparation Equipment Model
Select ion  Guide  (Hava
Hazır lama  Ekipmanı Model Seçme
Kılavuzu)” [Best Pneumatics No.5]
bakarak uygun bir model seçiniz.

Sabit orifiz
yoktur

IR1200-A Serisi
 IR2200-ASerisi

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

Besleme basıncı: 0.7 MPa

YENİ

YENİ

20 birim kullanıldığında

Yaklaşık %100 azalma
49000 yen azalma

(Mevcut SMC ürünüyle karşılaştırıldığında)

IR1200-A/2200-A/3200-A Regülatör Serisi 
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%90' a Varan
azalma.*

Yaklaşık iki kat*

%27 ‘ye Varan azalma. *

Yer tasarrufu
Sabit orifiz olmayan yeni yapı sis 
ayırıcı filtre gerektirmez.

Sis
Ayırıcı Filtre

Hava Filtresi

(IR2000-A için)

Hassas
Regülatör

Mevcut model

Hassasiyet: 0.2% (Tam aralık)

Tekrarlanabilirlik: ±0.5% (Tam aralık)

∗Mevcut IR1000/2000/3000 modeli ile 
karşılaştırıldığında

 IR Mevcut model Seriler

0.13 0.14 IR1000-A
0.23 0,30 IR2000-A
0,47 0.64 IR3000-A

[kg]

∗ Mevcut IR1000/2000 ile karşılaştırıldığında

 IR Mevcut model Seriler

720 320 IR1000-A
1900 940 IR2000-A

[l/dak (ANR)]

∗Mevcut IR1000/2000/3000 modeli ile karşılaştırıldığında

[l/dak (ANR)]

Hafif

Yüksek
debi

Hava
tüketimi

 IR Mevcut model Seriler

1 veya daha az 4.4 IR1000-A/IR2000-A
1 veya daha az 11.5 IR3000-A

YENİ

YENİ

YENİ

Dijital basınç anahtarı
standartlaştırıldı

Detaylar için WEB kataloğuna veya 
ürünlerin kendi kataloglarına bakınız.

Uzunluk 
azaltıldı

71 mm
Hava Filtresi

Hassas
Regülatör

CAT.ES60-22

Hassas Regülatör RoHS

IR1000-A/2000-A/3000-ASerisi

9
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Sabit
orifiz

ÇıkışGiriş(SUP.)ÇıkışGiriş(SUP.)
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0 720320

0.1

0.2

0.3

0.4

yaklaşık 
2 kat

Hava tüketiminde azalma
Yeni orijinal yapı sayesinde hava tüketimi azaltılmıştır.
Bu yeni orijinal yapı sayesinde, çalışma maliyeti düşürülmüştür.

Yeni tasarımda 
sabit orifiz 
bulunmamaktadır.

Debi: Yaklaşık iki kat*

* Düşük kaliteli hava işlem arızasına yol
açabilir. İstenen hava temizlik durumuna
göre “Air Preparation Equipment Model
Select ion Guide (Hava Hazır lama
Ekipmanı Model Seçme Kılavuzu)” [Best
Pneumatics No.5] bakarak uygun bir
model seçiniz.

Besleme basıncı: 0.7 MPa

[Hesaplama koşulları] Elektrik güç ücreti: 1.55 yen/m3

[Çalışma modeli] Çalışma saati: 6000 saat (250 gün/yıl)
Besleme basıncı: 1.0 MPa
Ayarlanan değer : 0.2 MPa

IR Mevcut model Seriler

720 320 IR1000-A

1900 940 IR2000-A

Yıllık gider azaltma etkisi

IR3000-A ve mevcut model  IR3000 arasında karşılaştırma
IR1000-A/IR2000-A ve mevcut model IR1000/

IR2000 arasında karşılaştırma

Ko
m

pr
es

ör
 ta

ra
fın

da
n 

ha
rc

an
an

 g
üc

ün
 yı

llık
 g

ide
ri 

(1
00

0 
ye

n/
yıl

)

Kullanılan birimlerKullanılan birimler

IR

IR1010-A

Mevcut model

Akış hızı [L/dak (ANR)]

A
ya

rla
na

n 
ba

sı
nç

 (M
P

a)

Mevcut model IR1010

Özel sızdırma 
yapısı

Sabitlenmiş
orifiz yoktur

IR3000-ASerisi 

Mevcut model
 IR3000Serisi

Mevcut model
IR1000Serisi 

 IR2000Serisi IR1000-ASerisi 
 IR2000-ASerisi

[l/dak (ANR)]

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

20 birim kullanıldığında

%91 azalma
117000 yen azalma

20 birim kullanıldığında

%77 azalma
38000 yen azalma

≤ 4.4 ile
11, l/dak
arası kaçak
(ANR) kadar

≤ 1 L
Serbest 

Atmosfer

Serbest
Atmosfer

(Mevcut SMC ürünüyle karşılaştırıldığında)

Besleme basıncı: 0.7 MPa

IR1000-A/2000-A/3000-ASerisi Hassas Regülatör
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Makinanızın performansını ve güvenilirliğini arttırın, rekabet avantajı 
yakalayın, maliyetleri düșürün, yerden kazanın... 
SMC’nin yeni nesil bobinli valf ve manifoldlarını keșfetme zamanı...
Kompakt boyutlar, yüksek geçirgenlik

 • Yüksek debi özelliği çevrim sürelerini kısaltır, üretkenliği arttırır
 • Orta çaplı silindirler için boyut ve maliyet tasarrufu sağlanır. (ø50, ø63)

Aynı manifold üzerinde farklı valf boyutları kullanabilme
 • Debi ihtiyaçları birbirinden değișik farklı çaplardaki silindirleri aynı manifold 
üzerinden kontrol imkanı ve hava tasarrufu

Seri haberleșme protokollerine uyumlu sistemlerin kolaylıkla olușturulabilmesi
Düșük güç tüketimi, yüksek emniyet özellikleri
Üstün güvenilirlik, uzun ömürlü yüksek performans
Dört konumlu üç yollu valf imkanı

Hortum içinde su mu birikiyor?5 yollu bobinli valf efsanesi yenilendi!

Yeni SY Serisi

Araya kolayca 
bağlanabilen kilit, 
besleme, egzoz valfleri 
ve basınç regülatörü

Kolay 
manuel 
kullanım

Takılmalı

Daha detaylı bilgi için:
SMC Pnömatik Sanayi Ticaret ve Servis A.Ş.
Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Yolu,
Capital Tower No:9 Kat:11, 34303, Küçükçekmece – İstanbul
      Tel: +90 212 489 0 440 Tel: +90 212 472 52 52 Fax: +90 212 489 0 437
E-mail:satis@smcpnomatik.com.tr  http://www.smcpnomatik.com.tr



Vakum jeneratörü

Delikli susturucu

Vantuz emme giriş ağzında yabancı 
maddelerin girişini önler.

Süzgeç

Ölçü: ø4, ø6
İnç: ø5/32", ø1/4"

Emiş debisi

Papatya 
dizimi 
borulama

Papatya dizimi borulama mümkündür.
<Papatya dizimi borulama örneği>

Giriş Ağzı/Vakum tahliyesi, Basınç sensörü, Papatya dizimi borulama

∗ 1) SMC tek kademeli püskürtücü ile karşılaştırma

Daha etkin jenaratör

Vakum jeneratörlü  Vakum jenratörsüz

SUP EXH

*Düşük ses:

*Tıkanmayı en aza indirmek için
yapı tasarlandı

Temas yüzeyi üzerinde küçük girinti ve çıkıntılar 
oluşturulmuştur. İş parçası kolayca bırakma.

Temas yüzeyi üzerindeki girinti ve çıkıntılar 
iş parçasının yapışmasını önler. Bu durum 
kolay bırakma imkanı sağlar.

Oluklu

Kumlanmış

Gelişmiş ürün 
bırakma kabiliyeti∗2

Egzoz, mümkün olan en yüksek vakum performansı 
sergilerken istenmeyen ses frekansını keserek, 
direkt atmosfere tahliye edilir.

Emiş
debisi

Hava
 tüketimi

birinci jeneratör ikinci ejektör

Q1 + Q2 = Emiş debisi

İki kademeli  vakum jeneratörü

30% azaltıldı150% artırıldı∗1

(Orifizçapı ø0.7 iken 
egzoz sesi)

60 dB(A)

Susturucu

Oluklu 
düz tip

Oluklu 
körüklü tipi

Vakum jenratörü ve vantuz entegredir. 
Yerden ve ișçilikten (hortumlama)  
tasarruf sağlar!

ZHP Serisi

Vakum Jeneratörlü Vantuz 
Vantuz çapları : ø63, ø80

14-E632

RoHS

Detaylar için WEB kataloğuna veya 
ürünlerin kendi kataloglarına bakınız.
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Montaj 
cıvatası
4 ADET.

Gelişmiş bıraktırma 
kolaylığı

Pozisyonlama hassasiyeti
Oluk ve destek bütün yüzeyle temas edecek şekilde tasarlanmıștır.

ZP serisi (Ağır kullanım tipi)

Montaj civatalarının sayısı azaltılmıştır

Montaj cıvatası

 �Temas yüzeyi üzerindeki girinti ve çıkıntılar iş 
   parçası ile temas edilen alanı arttırır.
 �Destekler iş parçasının taşınması 
 durumunda oluşacak eğilmeleri azaltır.

ZP (Mevcut model/Körüklü vantuz) ZP3E (Körüklü ped)

: Oluk (boşluklu kısım)

: Çalışma parçası ile 
temasta olan kısım

Oluk
T e m a s  h a l i n d e 
vantuz kenar ına 
kadar olan alanı 
korur.

İş parçası ile 
temas halinde 
olma durumu

Destek

ZP3E

Kumlanmış

Temas yüzeyi üzerinde küçük girinti ve
çıkıntılar oluşturulmuştur.
İş parçası kolayca bıraktırılabilir.

Oluklu

Temas yüzeyi üzerindeki girinti ve çıkıntılar iş parçasının 
yapışmasını önler. Bu durum kolay bıraktırma imkanı 
sağlar.

Montaj cıvatası

Montaj cıvatası

1 adet 

Düz Tip Oluklu Körüklü Tip

ZP3ESerisi

Vantuz 

ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125

CAT.ES100-112

RoHS

Detaylar için WEB kataloğuna veya 
ürünlerin kendi kataloglarına bakınız.

Oluklu
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ZP2/Düz tip ZP3E/Oluklu düz tip
Ped çapı Ağırlık [g] Ağırlık [g]

ø32 — 56
ø40 91 57
ø50 110 75
ø63 230 150
ø80 270 160

ø100 430 190
ø125 560 270

Erkek diş ile direk montaj 
eklenmiştir

ZP serisi (Ağır kullanım tipi)

Metal plaka

Lastik vantuz

Kauçuk vantuz ile metal 
kısım ayrılabilir, tamamen 
birbirinden ayrılabilir.

Bütün parçaları ayrılabilir
Yüzeyde temas iz ler in in kalmaması  gereken 
durumlarda kullanım için.

İz bırakmaz

İz bırakmaz
NBR vantuz

Metal kısımlar ile lastik 
kısımlar birbirinden

tamamen ayrılabilir.

ZP (Mevcut model) ZP3E
Ped çapı Emme portu Alan [mm2] Emme portu Alan [mm2]

ø32 — —
ø8.4 55.4ø40

ø6 28.3
ø50
ø63

ø8 50.2
ø16.4 211

ø80
ø100

ø10 78,52
ø125

ø8 ø16.4

Yüksek geçirgenlik ve yüksek emiş 
debisine sahip iş parçaları ve yüksek 
emme debisine sahip vakum 
pompaları için uygun.

Direk
montaj

Yükseklik azaltılmıştır
Altıgen anahtar ile sıkarak kolay montaj

İç yapı ve malzeme değiştirilerek 
ağırlık azaltılmıştır

Emiş debisi 
arttırılmıştır.

∗ NBR malzeme ile ağırlık ölçüldüğünde.

K ü r e s e l  m a f s a l  t i p 
v a n t u z l a r d a  a ğ ı r l ı k 
düşürülmüştür

Ağırlıktan 
tasarruf miktarı 

290 g 

Vantuz izi
bulunmaz!

Çift
emme portu 

ölçüsü
Ped çapı :  ø63, ø80 ZP 

serisi ile 
karşılaştırıldığında

( )

Sızdırmazlık contası

Vantuz izi
açıkca görülebilir.

Standart vantuz

Standart tip Bilye bağlantılı tip

ZP3E

ZP3E

Tutacak

Plaka

Durdurucu

Ped

ZP3E Serisi Vakum Pedi 
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�En büyük/En küçük değer

�Hat adı

�Toplam Değer

Genişletilmiş Akış Aralığı

3- renkli/2-ekranlı görüntüleme*

Karşılaştırma
PFMC7202-06 ve
 PF2A703H-10

*Ana ekran ve yardımcı ekranda 2-satır görüntüleme

90
160

35

55

70 mm daha kısa

20 mm

daha kısa

66.1

25.9 mm

daha kısa
92

1 2 5 10 20 25 50 100 150 200 300 500 600 1000 2000
2000 L tipiÖlçülen akış aralığı [L/dak]

20 20002000 L tipi

100:1
Mevcut PF2A için ölçülen akış oranı 10: 1

1L/dk

Bir ürün ile geniş aralıkta akış ölçümü Mevcut PF2A ile Karşılaştırma,

PFMC7202NEW

Küçük, Alan tasarrufu

Akış oranı* 78%Ağırlık Montaj
uzay 74%

azaltmaazaltma

Ayarlama çözünürlüğü

10 10001000 L tipi

5 500500 L tipi

1100 g a 240 g

serisi PF2A
(Mevcut 
model)

Mevcut PF2A: 5 L/dk

Anlık debi 
(Ana ekran)

Girilen ayarla-
nan değer
alt ekren

CAT.ES100-115

RoHS3-Renkli Ekran
Dijital Akış Anahtarı
<Uygun akışkan> Kuru hava, N2 (Azot)

PFMC Serisi

IP65

Detaylar için WEB kataloğuna veya 
ürünlerin kendi kataloglarına bakınız.
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Herhangi birisi seçilebilir: 50 ms. (0.05 sn.)/ 0.5 sn./1.0 sn./ 2.0 sn.
Cevap süresi, uygulamaya bağlı olarak ayarlanabilir.

Cevap süresi Cevap süresi 

 Dönen Ekran 
Çıkış işlemi 
Görüntüleme rengi 
Referans koşulu
Yanıt süresi ayarlama 
Görüntüleme modu
Yardımcı ekranda 
görüntü seçme

Harici giriş fonksiyonu 
Birikimli değer tutma 
Basınçlı çıkış fonksiyonu 
Analog çıkış aralıksız fonksiyonunu
Görüntü KAPALI modu 
Üst/Alt değer görüntüleme

Anahtarlı kilit 
fonksiyonu 
Arıza görüntüleme 
fonksiyonu 
Yönelim düzeltme 
fonksiyonu

Ana boru tesisatında çıkıntılı 
k ısımlı  bypass yapısı ,  neml i  
havanın sensör i le  temasını  
azal t ı r ,  bu sayede sensörün 
bozu lması  bakım yapı lması  
azalır.

İşlevleri

Sıkıştırılmış hava hattı

Hava kurutucu

IDF/IDU AF AR AMD/AFD PFMC
Hava filtresi Regülatör Mikro sis ayırıcı Akış anahtarı

Tavsiye edilen
 pnömatik devre örneği

Yağsız

Uygulamalar

Birikimli titreşim ile Uzaktan kontrol 

Detaylar için WEB kataloğuna 
veya çok sayaçlı CEU5'lerin 

Enerji tasarrufu için dijital akış anahtarı!Enerji tasarrufu için dijital akış anahtarı!
Herhangi bir uygulamada enerji tasarrufunu artırmak için akış kontrolü gereklidir.
Enerji tasarrufu, ekipman ve hatların tüketiminin akışının sayısal kontrolü ve amaç 
ve etkinin netleştirilmesinden başlar.

Dijital görüntüleme görselleştirmeyi olanaklı kılar. 
3 renk/2-ekran görüntüleme, Geliştirilmiş görüş netliği 
Toplam akışın Pulse çıkışı ile bildirilmesi ile uzaktan kontrol edilebilir.

�Siray boyama için havanın akış kontorolü

IN OUT

OUT IN

OUT

IN

0° (Döndürme yok)

Saat yönünün tersi
90°

Saat yönü
225°

Saat yönünün tersi   
 90°

Saat yönünde
180°

  Kurulum örneği 

Sensör yapısı

�  Toplam akışın gösteriliyor olması, 
tankalrın içinde ne kadar gaz 
kaldığını veya ne kadar 
kullanıldığını gösterilebilir.

�Ekipmanın akış kontrolü, ana hat ve 
branş hattı

Not: Bu ürün patlamaya dayanıklı olmak üzere tasarlanmamıştır.

Ekran, Kurulum koşullarına 
uygun hale getirmek için 
45°'lik açı ile döndürülebilir.
Kolay çalıştırma, geliştirilmiş 
görüş kabiliyeti.
Saat yönünün tersi 90°
Saat yönü 225°

Çıkıntılı 
kısım

Nemli hava

Sensör 
ünitesi

3-Renkli Ekran Su için Dijital Akış Anahtarı  PFMCSerisi 
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Karşılaştırma
PFMB7201 ve
PF2A721-03

Karşılaştırma
PFMB7501-04 
ve PF2A751-04

30

45.2

1 20.2 0.5 5 10 20 25 50 100 150 200 300 500 600 1000 2000
Ölçülen akış aralığı [L/dak]

2 200

5 500
10 1000

18

34

44

73

100:1100:1 Ayarlama çözünürlüğü: 1 L/dk
Mevcut PF2A: 5 L/dk (200 L: 2 L/dk)

Bir ürün ile geniş aralıkta akış ölçümü

Debi oranı
*Mevcut PF2A'da 10:1'dir. 

500 L/1000 L/
2000 Ltipi

Genişletilmiş Akış Aralığı

Küçük, Alan tasarrufu

70
116

34

73

20 2000

Mevcut PF2A ile Karşılaştırma;

Ağırlık

29 mm

daha kısa 27.8 mm

daha kısa

4 mm

daha kısa

16
 mm

daha kısa

46 mm daha kısa

Series PF2A
(Mevcut model)

Series PF2A
(Mevcut model)

PFMB
PFMB

70
11646 mm daha kısa 

NEW

Mounting
space

Yaklaşık .66%
azaltma
290 g a 100 g

Yaklaşık .67%
azaltma

200 L tipi

Mevcut PF2A ile Karşılaştırma,

Ağırlık Mounting
space

Yaklaşık .76%
azaltma
290 g a 70 g

Yaklaşık .81%
azaltma

PFMB Serisi

Dijital Akış Anahtarı
<Uygun akışkan> Kuru hava, N2

CAT.ES100-95

RoHS2-Renkli Ekran ®

(Sadece 200 L tipi)

2000 L tipi eklenmiştir.

Detaylar için WEB kataloğuna veya 
ürünlerin kendi kataloglarına bakınız.
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Çıkıntılı 
kısım

Nemli 

Sensör 

Çevrilebilir ekran fonksiyonu ile
(Çevrilebilir ekran modu ile ayarlanabilir.)

Ekran başaşağı olduğunda.

500 L/1000 L/2000 L tipi

ÇIKIŞ GİRİŞ GİRİŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ ÇIKIŞÇIKIŞ

Herhangi birisi seçilebilir:
50 msec. (0.05 sec.)/ 0.1 sec./
0.5 sec./1.0 sec./2.0 sec.
Yanıt süresi, uygulamaya bağlı olarak ayarlanabilir.

Akış kontrol valfi

Dahili akış ayarlama valfi. 

Yanıt süresi

Fonksiyonlar Sensör yapısı

Çıkış işlemi
Görüntü rengi 
Referans koşulu 
Yanıt süresi 
Görüntü modu 
Harici giriş fonksiyonu

Birikimli değer tutma
Basınçlı çıkış fonksiyonu 
Analog çıkış aralıksız fonksiyonunu
 Görüntü KAPALI modu 
Üst/Alt değer görüntüleme 
Anahtarlı kilit fonksiyonu

Arıza görüntüleme fonksiyonu
Yönelim düzeltme fonksiyonu 
Çevrilebilir ekran modu 
Varsayılan ayarlara geri getirme. 
Güvenlik kodunun ayarlanması

Ana boru tesisatında 
çıkıntılı kısımlı bypass 
yapısı, nemli havanın 
sensör ile temasını azaltır, 
bu sayede sensörün 
bozulması 

200 L type

Yağsız

Boru kurulumu çalışması ve 
alan gerekliliklerini azaltır. 
Özel tasarıma hassas akış 
ayarına izin verir.

Borulama Çevrilebilir ekran

S

IN

S

IN

S

IN

1

Düz

Alt

Tek tuşla takma ø8 Dişi vida Rc, NPT, G 1/4

Tek tuşla takma ø8 Dişi vida Rc, NPT, G 1/4

S

IN

1

200 L tipi

200 L tipi

Anahtar baş aşağı kullanıldığında, ekranın yönü okumayı 
kolaylaştırmak için çevrilebilir.

2-Renkli Ekran Su için Dijital Akış Anahtarı  PFMBSerisi
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PSE570

PSE574

3.0 MPa

1.5 MPa

Seriler Ölçü aralığı Test basınç

0

0 500 kPa

1 MPa

0 100 kPa 500 kPa 1 MPa

Muhafaza: IP65

Akışkanla temas halinde olan parçalarla  Uygulama örnekleri  
ilgili malzemeler 

Çeşitlilikler

Port ebadı (M5 dişi dişli ile): R1/8,1/4

M12 bağlantı ile 
birlikte

Borulama portu * C3604 + nikel kaplama

Basınç sensörü * Al2O3 (Alümin 96%)

O-ring FKM + Gres 

* 316l paslanmaz çelik PSE560 için kullanılmıştır.
Ayrıntılar için WEB kataloğunaveya Best Pneumatics No.
6’ya bakın.

Kompresör çıkış basınç 
kontrolü

Soğutucu akışkan basınç kontrolü

3.0 MPa*

500 VAC

Test basıncı

Dayanma voltajı

*PSE570 için

<PSE560 ile karşılaştığında iki kat>

<PSE560 ile karşılaştığında iki kat>

PSE570 Serisi

Genel Akışkanlar İçin 
Basınç Sensörü

P-E14-13

RoHS

Detaylar için WEB kataloğuna veya 
ürünlerin kendi kataloglarına bakınız.
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0.5 saniye

[mm]

Model
Kalınlık

(Derinliği)
Genişlik Yükseklik

IZF21
40

104 155

IZF31 144 195

En ince ve En Hızlı

Hızlı statik elektrik 
elektrik giderme40 mmKalınlık

Offset voltajı
(İyon dengesi): ±5 V

  İnce tasarım

IZFSerisi

Fan Tipi İyonizer

CAT.ES100-113

RoHS

Detaylar için WEB kataloğuna veya 
ürünlerin kendi kataloglarına bakınız.
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Geniş alanda statik elektrik 
giderme

Uygulama Örnekleri

Geniş alanda statik elektrik giderme, ayarlanabilir hava panjuru 
ile sağlanabilir.

Dar açıdan geniş açıya kadar 
5 kademede ayarlanabilir.

90-Derece döndürülerek monte edilme 
imkanı vardır (dikey konumda 

ayarlanabilir)

Kısa mesafede geniş alanda 
statik elektrik giderme

Uzun mesafede 
statik elektrik 
giderme

Opsiyon

Ayarlanabilir hava panjurunun 
açı ayarlayıcısı

Açı ayarı 5

En yüksek debide

En yüksek debide, panjur en geniş açıda iken En yüksek debide, panjur en dar açıda iken

0 400 1600 2000800 1200
Bağlantı mesafesi [mm]

2 s 4 s

6 s

8 s
0

0 400 800 1200 1600 2000
Installation distance [mm]

2 s

4 s
6 s

8 s
0

0 400 800 1200 1600 2000
Installation distance [mm]

2 s 4 s 6 s 8 s0

300
mm

−300
   mm

300
mm

−300
   mm

300
mm

−300
   mm

0 400 800 1200 1600 2000
Installation distance [mm]

2 s 4 s

6 s

8 s
0

0 400 800 1200 1600 2000
Bağlantı mesafesi [mm]

2 s

4 s
6 s

8 s
0

0 400 800 1200 1600 2000
Installation distance [mm]

2 s 4 s 6 s 8 s0

300
mm

−300
   mm

300
mm

−300
   mm

300
mm

−300
   mm

0 400 800 1200 1600 2000
Installation distance [mm]

2 s 4 s

6 s

8 s
0

0 400 800 1200 1600 2000
Installation distance [mm]

2 s

4 s
6 s

8 s
0

0 400 800 1200 1600 2000
Bağlantı mesafesi [mm]

2 s 4 s 6 s 8 s0

300
mm

−300
   mm

300
mm

−300
   mm

300
mm

−300
   mm

Açı ayarı 1

Havalandırma panjurunun debi 
ayarı için sayfa 24 ‘e ve açı ayarı 
için aşağıda bulunan açıklamaya 
bakınız.

IZF Serisi Fan Tipi İyonizer 
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Kutuplar
değiştirilir.

Emitör ömrü ortalama işlevi ile 2 kat artmıştır.

Hızlı statik elektrik giderme

Yerleşik sensör sürekli olarak offset voltajı kontrol eder.

Otomatik denge işlevi dengeli offset voltajı elde eder ve 
rejime girme süresini kısaltır.

Ortalama işlevi
Güç verildiğinde uygulanan yüksek voltajın kutupları* 
sürekli değiştirilerek emitörlerin ömrü 2 kat artmıştır 
böylelikle emitörlerin aşınma seviyesi azaltılmıştır.
* IZF10 ile karşılaştırıldığında.

Sensör ile sürekli offset voltajı kontrol eder. Uzun süre iyonizer kullanımından 
kaynaklı emitör kirlenmelerinde offset voltaj performansındaki düşmeyi önler. 
Denge ayarlayıcısı çevre koşullarına göre uygun offset voltaj değeri 
sağlayabilir.

Kurulum uzaklığı ve deşarj zamanı (1000V ile 100V arasındaki deşarj zamanı)

Uzun süre iyonizer kullanımından 
kaynaklı emitör kirlenmelerinde 
offset volta j performansındaki 
düşmeyi önler.

Otomatik
ayarlama

Çevre koşullarından 
kaynaklanan offset 
voltaj farkını düzeltir.

El ile
ayarlama

A durumunda 
kutuplar

B durumunda 
kutuplar
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Denge ayarlayıcı

IZF Serisi Fan Tipi İyonizer 
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Temizlik donanımı
IZS30-M2

İlgili
ekipman

Emitör kartuşu destek civatası  
M3x 12,1 adet (Müşteri tarafından)

Emitör kartuşunun düşmesini engelleme

Emitör kartuşu Emitör kartuşu

Emitör kartuşu kolayca değiştirilebilir. 
(Alete gerek yoktur.)

Temizleme kolları içine takılmıştır. Emitör temizleme dışardan etkiyle veya işlem butonuyla başlar.

Emitör noktaları, emitör kirliliğini azaltan 
ve motorla tahrik edilen temizleme 
kolları fırçasıyla temizlenir.

Emitör kirliliği otomatik temizleme işlevi ile 
azaltılabilir.

Emitör kirliliği tespit edilebilir.

Temizleme kolu

Temizleme fırçası

Temizleme kolu

Otomatik temizleme ünitesi

Çalışma butonu
Emitör

Motor

Emitör kirliliği sürekli kontrol edilir.
Bakım gerektiğinde, kullanıcı sinyal ile uyarılır ve LED ışığı 
yanar. Püskürtücülerde kirlilik 

tespit edildiğinde NDL 
ışıkları yanar.

Opsiyon

IZF Serisi Fan Tipi İyonizer 
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Görünür

Görünür

LED Göstergeler
PWR Güç kaynağı göstergesi

ION/HV Statik elektrik giderme işlemi/ 
Yanlış yüksek voltaj göstergesi

ALM Arıza göstergesi

NDL Bakım göstergesi

Yabancı madde ve kumaş parçasının motora girmesini engeller 
ve püskürtücüler arasında kısa-devre ihtimalini ortadan kaldırır.

Hava emme 
tarafıFiltreFiltre tutucu

   7 tip alarm sağlanmıştır.

   LED göstergesi 2 
taraftanda kontrol 
edilebilir!

  Filtre

   Debi ayarlama işlevi

Debi ayarlama kadranı ile 10 kademede debi ayarlanabilir. Debi ayarlama 
kadranı istenmeyen değişikliklerin olmasını önlemek için sökülebilir.

Debi ayarlama kadranı

1  Güç kaynağı arızası

4  CPU (İşlemci) arızası

2  Yanlış yüksek voltaj

5  Bakım uyarısı

3  Fan motoru arızası

6 Emitör kartuşu 
montaj arızası

7  Otomatik temizleme hatası

Opsiyon

Debi ayarlama aralığı� [m3/min]

Model
Debi ayarlama seviyesi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IZF21 0,4 0,5 0.6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,4 1,7 1,8

IZF31 1,3 1,7 1,9 2,3 2,5 2,7 3,2 3,7 4,2 4.4

IZF Serisi Fan Tipi İyonizer 
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PET şişe üzerinde statik elektrik giderme
Konveyör hareketinde oluşan direnç/ Toz adhezyonunu önler.

Konveyör üzerinde statik elektrik 
giderme
Dar alanda statik elektrik giderme

Film parçaları üzerinde statik elektrik giderme
Konveyör üzerinde yapışma ve dağılmayı önler

Besleme üniteleri üzerinde statik elektrik giderme
Tıkanıklığı engeller.

Filmler üzerinde oluşan statik elektriği 
giderme
Sarımdan kaynaklanan zararları önler/ Toz adhezyonunu 
önler.

Polistiren köpükle paketlenmiş malzemelerin üzerinde statik elektrik giderme
Toz adhezyonu sebebiyle oluşan kararmayı önler

Elektrik devrelerinde statik elektrik giderme
Elektriksel iletimden dolayı element bozunmasını ve toz adhezyonunu 
önler.

Döküm kalıpları üzerinde statik elektrik giderme
Dökülmüş parçaların kalıptan çıkarılmasını kolaylaştırır.

Paketleme filmleri üzerinde statik elektrik giderme
Paketlenen ürünlerin pakete yapışmasını önler paketlemeden kaynaklanan hataları ortadan kaldırır.

* ANSI/ESD-STM3.1-2006 standartlarına göre

Uygulama Örnekleri

 IZF10 Serisi Basit işlevli kompakt fan tipi 
Kompakt tasarım (Yükseklik x Genişlik x Çap): 80 mm x 110 mm x 39 mm
Ağırlık: 280 g
2 tip fan mevcuttur

Hızlı statik elektrik giderme özelliğine sahip fan: Boşaltma zamanı (Statik elektrik giderme zamanı)*

1.5 s (1000 V ile 100 V arasındaki statik elektriği iş parçasından 300 mm mesafeye kadar giderirken (ön yüzeyden))

Düşük sesli fan: 48 dB(A)(İş parçasından 300 mm mesafeden ölçülmüştür),

Hızlı statik elektrik giderme özelliğine sahip fan: 57 dB(A)

Offset voltajı (iyon dengesi)*: ±13 V
Alarm özelliğine sahip
Yanlış yüksek voltaj ve Emitör kirliliği tespiti

IZF Serisi Fan Tipi İyonizer 
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360° rotation

16mm

 İnce tasarım

 2 tip nozül

Dış hava
Giriş ağzı

Sıkıştırılmış hava

İyonize hava

Sıkıştırılmış 

Dış hava

Dış hava
Giriş ağzı

Dış hava

Kısa mesafe statik elektrik giderme, Tasarım offset voltajı üzerine 
yoğunlaşır.
Dengeleme voltajı: ±10 Varalığında*

Üflenen havanın debisine harici hava girişi ile arttırır
Statik elektrik giderme minimum hava 
tüketimi ile sağlanır

Düzgün açıyla enerji tasarruflu statik elektrik giderme nozülü

Sıkıştırılmış hava

İyonize hava

Takviye hava

Uzun mesafe statik elektrik giderme ve toz temizleme
İyonize olmuş havaya basınçlı hava eşlik eder

 Basınçlandırılmış hava ile gelişmiș toz temizleme performansı.  
Uzak mesafede statik elektrik giderme için ideal (maks. 500mm)

Dengeleme voltajı: ±30 
Varalığında

Düzgün açıyla yüksek debi nozülü
∗ Kurulum mesafesi: 100 mm

Dar konveyör 
alanında statik 
elektrik giderme

Ekipmanın üst 
tarafında engel

IZN10-X367

Düzgün açılı nozüller 
eklenmiştir.

İyonizer / Nozül Tipi

14-E625

RoHS

Detaylar için WEB kataloğuna veya 
ürünlerin kendi kataloglarına bakınız.
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Statik elektrik giderme, toz temizleme ve toplama 
işlemleri tek kutu içerisinde toplanmıştır!

Lamba kapağı

Ev uygulaması için parçalar

1 ünitede 3 fonksiyon!
Hepsi bir arada

Statik
elektrik giderme

Toz
toplama

Gelişmiş statik elektrik giderme verimine 
sahip özel iyonizer ile donatılmıştır.

Gelişmiş toz temizleme 
özelliğine sahip üfleme 

nozülü

Pnömatik toz toplayıcı, hızlı 
toz toplamaya olanak 
sağlar.

A4 boyutunda [ZVB20]
210 x 297 mm (boyutları)
202 x 212 mm (Statik elektrik giderme 
alanı).

A3 boyutunda [ZVB40]
400 x 384 mm (boyutları)
392 x 298 mm (Statik elektrik giderme alanı).

Elektronik bileşenler

Toz
temizleme

Kozmetik kaplama
Mercek 

Akıllı Telefon

Ç
eş

itl
i b

oy
ut

larda iş parçaları için uygundur.

ZVB Serisi

İyon Kutusu

14-E633
Detaylar için WEB kataloğuna veya 
ürünlerin kendi kataloglarına bakınız.
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Egzoz borusu hortumu (Seçenek)

Pnömatik toz 
Toplayıcı

Sıkıştırılmış hava Toz toplama torbası (Seçenek)

Emitter

Nozzle

İyonizer
Dengeleme voltajı: ±10 V
*Statik elektrik giderme aralığı: 100 mm

Deşarj zamanı: 0,3 sn
*1000 V 100 V

6 7

Hava üfleme
ayarlanabilir aralık

Hava üfleme
Hava üfleme

İyon üfleme

6  Bakım gerektirmeyen pnömatik 
toz toplayıcıya sahiptir.
Yerleşik pnömatik toz toplayıcı, basınçlandırılmış hava sayesinde, 
emilen tozu çıkış deliğine üfler, bu sayede toz, toz toplayıcının içinde 
kalmaz. Tahrik birimi bulundurmayan ve bakım gerektirmeyen toz 
toplayıcı arıza riskini de düşürür.

7  Toz toplama iş lemine hız l ı 
başlama

Pnömatik toz toplayıcı yerleşik selenoid valfi açılır açılmaz toz 
toplama işlemine başlar.
Giriş sinyalinden toz toplama işlemine kadar olan çevrim 
zamanını hızlı cevap verme özelliği sayesinde azaltır.

1  İyonların zayıf laması en aza 
indirilmiştir

Ayrı iyon üfleme ve hava üfleme yapısı. Üflenen hava 
tarafından iyonların zayıflaması azaltılmıştır.

2  Statik elektriği geniş aralıkta 
gideren bir nozüle sahiptir.
İyonizer için difüzyon tip nozül 
kullanılmıştır, böylelikle iyonize hava 
kutunun her köşesine ulaşır. Geniş 
bi r  ara l ıkta çal ışma parçasın ı 
destekler.

3  Kolay emitör bakımı
Emitör kolayca sökülebildiği için, 
değişimi ve temizliği de kolaylıkla 
yapılabilmektedir.

5  Üfleme nozülü iyon oluşumuna olumsuz etki 
göstermeyecek yapıdadır. 
Toz temizleme için ekstra hava üfleme nozülü ile donatılmıştır. 
İyonize havanın yanında, üflenen havanın açısı ve debisi 
ayarlanabilir (İsteğe Bağlı). Gövdenin arka tarafına yerleştirilen 
ekstra hava basınç regülatörü sayesinde de hava basıncı 
ayarlanabilir.

S
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Ayrı iyon ve hava üfleme yapısı sayesinde, geliştirilmiş statik  
elektriği giderme ve toz temizleme verimi!

� [mm]

Model Boyut
Statik elektrik giderme 

alanı
(Genişlik x Derinlik)

ZVB20 A4 202 x 212

ZVB40 A3 392 x 298

4  Büyük statik elektrik giderme alanına 
olanak verir.

Pnömatik toz toplayıcı (vakum akışlı) kullanarak toz 
toplama alanı küçültülmüş ve statik elektrik giderme 
alanı optimum noktaya getirilmiştir.

Fotoelektrik sensör
Fotoelektrik sensör yansıtıcı plaka 
k u t u n u n  ü s t  y ü z e y i n e  m o n t e 
edilmiştir. Sensör bir çalışma parçası 
algılar ve işleme başlar.

Toz temiz ley ic iye gelen havanın 
basıncını ayarlamak için kullanılan 
regülatör

Toz temizleyiciye gelen havanın 
basıncını ayarlamak için kullanılan 
regülatör

İyon Kutusu ZVB Serisi 

27

2015-NPG-P26-27-CS3e.indd   27 26.10.2016   10:18:20



10 cm3/dakika*

veya daha az

Uzun kullanım ömrü

Düşük kaçak 

3 milyon çevrim*(Buhar)

5 milyon çevrim*(Hava)

Gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
316L muadili

Gövde malzemesi
Bronz (CAC)

Yer tasarrufu

100
  mm
100
  mm*

Yükseklik

* Bağlantı Portu: 3/8

Açılı piston yapısı sayesinde düşük basınç kaybı!
Kauçuk keçe sayesinde kaçaklarda azalma!

VXB Serisi

Açılı Pistonlu Vana
Havalı Uyarılı Tip

RoHS

CAT.ES70-54

Steam
∗ Can be used with 

air and water.

Detaylar için WEB kataloğuna veya 
ürünlerin kendi kataloglarına bakınız.
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Uzun kullanım ömrü

3 milyon çevrim* 

5 milyon çevrim*

* SMC test şartlarına göre

2  �Sıy ır ıc ı  özel l iğe sahip sıkma 
contası
�Akışkan kaçağını önlemek için sıyırıcı 
özelliği eklenmiştir

3  �Reçineli Sıyırıcı
�Ana valf stroğunda sıyırıcı işlevi

4  Koruyucu sızdırmazlık
�Valf açık durumda iken yabancı maddelerin 
sıkma contasına geçmesini engeller.

5  Kılavuz burcu
�Yanl ış  h iza lanmayı  önleyerek s ıkma 
contasının ömrünü uzatır.

Standart 0.3 ila 1

Yüksek basınç 0.5 ila 1

Pilot basıncı
[MPa]

Düşük kaçak

10  cm 3/dak ika
veya daha az

* Hava ile

İç kaçak

1  Kauçuk sızdırmazlık
Yüksek sızdırmazlık özelliğiyle özel FKM

Gövde malzemesi
316L paslanmaz çelik 
veya dengi/
Bronz (CAC)Akışkan sıcaklığı

183°C (buhar) veya  daha az

Açılı pistonlu vana Mevcut yapı

Basınç kaybıDüşük Basınç kaybıYüksek

Düşük basınç kaybı

Model Orifiz çapı
[mmø] Cv

Bağlantı 

ölçüsü

Maks. çalışma basıncı [MPa]
Gövde 

malzemesi Sıvı
Standart Yüksek 

basınç

VXB215A 
D 11 3.5 3/8 (10A) 1 1,6

Paslanmaz çelik 
316L dengi 

Bronz (CAC)

BuharlıBuharlı
*Hava ve su ile birlikte

kullanılabilir.
*Hava ve su ile birlikte

kullanılabilir.

VXB215B 
E 14 5,4 1/2 (15A) 0.6 1.2

VXB215C 
F 18 7,6 3/4 (20A) 0,4 0.6

Çeşitlilikler

Buhar

Hava

VXBSerisi Açılı Pistonlu Vana/Havalı Tip 
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Çeşitlilikler

Seriler Cv (kv) Bağlantı Ölçüsü5	 10 20 30 40 70

SGC2 3/8 (10A), 1/2 (15A)

SGC3 3/4 (20A)

SGC4 1 (25A)

SGC5 1 1/4 (32A)

SGC6 1 1/2 (40A)

SGC7 2 (50A)

6.5 (5.6)

11.8 (10.1)

18.3 (15.7)

28 (24)

43 (36,9)

70 (60)

Debi Cv (0.5 MPa özellikli ürün için)

Valfin açık/kapalı olduğunu gös-
teren otomatik anahtarlar

Diş tipi:
Rc, G, NPT, NPTF

M12
soket

YENİ

YENİ

YENİ

Kullanım ömrü: 5 milyon çevrim
veya daha fazla
(SMC test şartlarına göre SGC2, 3, 4 için)

Güç tüketimi:

0.35 W*/1.8 W* 
* 24 VDC için

Su darbesi: %30 oranında 
azaltılmıştır*

* VNC serisine göre mevcut model ile karşılaştırıldığında 
* 0.35 W tip için, SGC2 ‘den 7’ye kadar.

SGCSerisi

1 1/4 (32A)‘dan 2 (50A) 
kadar eklenmiştir.

Soğutucu Akışkan 
Valfi

CAT.ES70-32

RoHSIP65 uyumlu
 V116  pilot valfi için

0.5 MPa 1.0 MPa 1.6 MPa
Detaylar için WEB kataloğuna veya 
ürünlerin kendi kataloglarına bakınız.
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I N OUT

(Hava İle Çalışan Tipler İçin)

Harici Pilot Bobinli Tipine Göre

Soğutucu akışkan kaçağını tamamen engeller ve 
yabancı maddeleri engellemeye yardım eder. Bu iki 
güvenlik tasarımı ikili avantaj sağlar.

Ana valf açıldığında, yabancı 
maddelerin geçişini engeller.

Yağ kaybını önler ve çalışma 
süresini uzatır.

Valfin açık/kapalı olduğunu gösterir. 2 
taraftan montaj edilebilir.
(Sadece SGC2, 3, 4)

 Mıknatıs (Sadece SGC2, 3, 
4 için)

 Sızd ı rmaz l ık  
malzemesi  seç i leb i l i r

NBR, FKM

Kuru yataklar
Kayabilen bir eleman olan şaftı titreşimden 
korur ve kauçuk parçaların çalışma süresini 
uzatarak ana valfin sızdırmazlık performansını 
arttırır.

Sıkma keçesi

Sıyırıcı

Otomatik anahtar

Yağ kanalı

Çeşitler (Harici pilot bobinli tip ve hava ile çalışan tip için ana özellikler)

Seriler Port ebadı Diş tipi
Harekete 

geçme tipi
Çalışma basıncı

Aralığı [MPa]
Cv kv

Elektrik girişi
(Harici pilot selenoid tipi için)

Mesnet

SGC2

3/8
(10A)

Rc
G(ISO1179-1)

NPT
NPTF

N.C./N.O.

0,5 4,6 3,9

1 3.5 3

1,6 1,25 1,1

1/2
(15A)

0,5 6,5 5,6

1 4,8 4,1

1,6 2,7 2,3

SGC3 3/4
(20A)

0,5 11,8 10,1

1 7,1 6,1

1,6 4,5 3,9

SGC4 1
(25A)

0,5 18,3 15,7

1 11,0 9,4

1,6 7,3 6,3

SGC5 1 1/4
(32A)

0,5 28 24

——

1 20 17,1

SGC6 1 1/2
(40A)

0,5 43 36,9

1 30 25,7

SGC7 2
(50A)

0,5 70 60

1 48 41,1

 Elektrik hat terminali

 DIN terminali

 M12 bağlantı

 Destek sol tarafta

 Destek sağ tarafta

Tip SGC2 SGC3 SGC4 SGC5 SGC6 SGC7

0.35 W tip Not 1)      

1.8 W tip Not 1) 2) * * *   

Not 1) DC akım için
Not 2) Cevap süresi VNC serisi ile aynıdır.
* Sipariş üzerine yapılan0,35 W tip 1,8 W tip

YENİ

YENİ

YENİ

Soğutucu Akışkan Valfi SGCSerisi 
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Rafta birçok ekipmanla birlikte monte edilerek 
alandan tasarruf edilebilir.

Sıcaklık dengesi

10°C' den 60°C' kadar

Ayarlanan sıcaklık aralığı

±0.01°C' den 0.03°C'
ye kadar

200 W, 800 W, 1 kW

Soğutma kapasitesi

Yararlı alan kullanımı

HECR008 (800 W)
HECR010 (1 kW)

HECR002 (200 W)

176
mm

267
mm

Enerji tasarrufu 
sağlayan tasarım

400 W
( )HECR008/HECR010

500W güç ile

Düşük sesli tasarım

54 dB
(                 )HECR008/HECR010

500W güç ile

HECR008
HECR010

HECR002

YENİ

YENİ

YENİ YENİ

Düşürülmüş uzunluk sayesinde 
alandan kazanç sağlayan tasarım

19 inçlik rafa monte edilebilir.

HECRSerisi
800 W, 1 kW soğutma kapasiteli!

Peltier-Tipi Çiller

Sıcaklık kontrol/
Raf tipi

CAT.ES40-61

RoHS

(UL standartları)

Hava soğutmalı

Detaylar için WEB kataloğuna veya 
ürünlerin kendi kataloglarına bakınız.
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Kolay kullanım

Isı kaynağı

Sıcaklık sensörüBu işlem otomatik ayarlanan değere göre 
akışkan sıcaklığını ayarlar. Harici sıcaklık 
sensörünü, thermo-kon’un sıcaklık örneği 
almasına izin verecek şekilde ısı kaynağının 
önünde bulunan akışkan girişine koyunuz. Bu 
işlem borulama sisteminden çıkan ısıyı 
otomatik ayarlamada etkilidir.

Kompresör  g ib i  hareket l i 
parçalar bulunmadığı  iç in 
düşük ses ve titreşim. 

HECR 008/010 modeli için 
a k ı ş k a n  d e b i s i  d ü ş ü k 
o l d u ğ u n d a  f a n  d e v r i
düşürülerek ses azaltılmıştır.

Harici sıcaklık sensörü direk ısı kaynağının üzerine koyulursa, öğrenme işlemi yüksek ısı hacmi ve 
büyük sıcaklık farkından dolayı düzgün çalışmayabilir. Sensörü akışkan girişine taktığınızdan emin 
olunuz.

Sistemde dolaşan akışkanın hacmi denetlenebilir.
1  Cihazı çalıştırın.

2  SEL  anahtarına basın ve sıcaklığı 

anahtarları ile ayarlayın.
3 Tamamlamak için RET  anahtarına basın.

Isı kaynağı veya işlem sıvısının sıcaklığını kesin bir biçimde kontrol 
edebilir.
Peltier cihazı kullanarak sistemde dolaşan sıvının sıcaklığı kesin olarak ayarlanır.
Soğutucu akışkan kullanılmaz ve doğaya zararı yoktur.

Öğrenilebilir kontrol işlemi (Harici sıcaklık sensörü ile sıcaklık kontrolü)

Düşük titreşim, Düşük 
ses

Dren haznesi

Alt rafta bulunan ekipmanın üzerine 
akışkan kaçağını engellemek için 
drenaj tavası ile donatılmıştır.

Sıvı doldurma
portu

Ürünü raftan 
sökmeden akışkan 
verilebilir.

Güç anahtarı

Raf montaj
Mesnet

Yer tipi de mevcuttur. (Opsiyon)
Raf montaj ayakları ve tutma kolları sökülebilir yerine kauçuk ayak montaj edilebilir.

Çeşitlilikler
Seriler

Soğutma
kapasitesi

Isıtma
kapasitesi

Soğutma
metodu

Sıcaklık
stabilitesi

Güç
Beslemesi

Dolaşan
Sıvı

Seçenekler
Uluslararası
standartlar

Termo-kon/
Raf tipi
HECR002 200

W
600
W

Peltier-tipi
hava 

soğutmalı

±0.01
gönderilen

0,03°C

Tek
faz

100 den 
240 VAC

(50/60 Hz)
Çeşme 
suyu

Etilen 
glikol 
20%

Ayaklı
ve
Raf montaj
montaj
bulunma-
yan

Debi
Anahtarı

(UL standartları)

Termo-kon/
Raf tipi
HECR008 800

W
1,4
kW

Termo-kon/
Raf tipi
HECR010 1

kW
2

kW

Tek
faz

200 den 
240 VAC

(50/60 Hz)

Thermo-kon/Raf tipi HECRSerisi 
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: Yeni eklendi

Seriler
Sıcaklık

denge[°C]
Ayarlanan sıcaklık

aralık [°C]
Soğutma kapasitesi [kW]

Çevre Uluslararası 
standartlar1.2 1,8 2,4 3 5 6 9 10 15 20 25 28

HRSE
Temel
tip

±2.0 10 ila 30   
İç ortam
kullanımı (Sadece 230 VAC tipi)

HRS
Standart
tip

±0.1 5 ila 40      
İç ortam
kullanımı

(9 kW hariç)

(9 kW hariç, sadece 60 Hz)±0.5 5 ila 35 

HRS100/150
Standart
tip

±1.0 5 ila 35  
Dış ortam
kurulumu

IPX4 (400 V standart olarak)

HRSH090
İnvertör
tip

±0.1 5 ila 40 
İç ortam
kullanımı

(400 V standart olarak)

(Opsiyon olarak sadece 
200 V)

HRSH
İnvertör
tip

±0.1 5 ila 35     
Dış ortam
kurulumu

IPX4

(400 V standart değer, 200 V opsiyon 
olarak)

(Opsiyon olarak sadece 
200 V)

Soğutma kapasitesi: 9 kW

Sıcaklık dengesi: ±0,5°C

Ayarlanan sıcaklık aralığı 5 to 35°C

Maksimum ortam sıcaklığı: 45°C

Güç beslemesi: 3-fazlı 200 - 230 VAC

Sistemde Dolaşan Sıvı Sıcaklık Kontrolü

Termo-Çiller Standart Tip
HRS090 Serisi
9 kW güce sahip soğutma 
kapasitesi
standart tip HRS serisine eklendi.

15-E646

RoHS

Detaylar için WEB kataloğuna veya 
ürünlerin kendi kataloglarına bakınız.

34

2015-NPG-P34-CS3e.indd   34 26.10.2016   10:17:54



Bakım gerektirmeyenMagnet pump

Ayarlanabilir sıcaklık aralığı 10 - 30°C

Maks. ortam sıcaklığı 40°C (200 VAC)

Kompakt/Hafif 32 kg (100 VAC)

Soğutma kapasitesi 1.2, 1.6, 2.2 kW

Düşük sesli tasarım 55 dB (A)

Güç kaynağı 100/200 VAC 50/60 Hz

230 VAC 50/60 Hz

0.54
kW

Güç tüketimi

33%
Enerji tasarrufu

3lü kontrol!

Yüksek miktarda enerji 
tasarrufu sağlayan

Kompresör AÇIK/KAPALI

Hava soğutmalı kondansatör fanı

Elektronik valf kontrolü

Üçlü kontrol

Kompresör Fan Fan 

Kompresör AÇIK/KAPALI

Hava soğutmalı kondansatör fanı

Elektronik valf kontrolü

Üçlü kontrol

Kompresör Fan Fan 

3lü kontrol

Sıcaklık dengesi ±2.0°C 615

377(mm)

435

3Lü kontrol olmadan

0.80
kW

YENİ

HRSE Serisi

Güç beslemesi 230 VAC,
CE işaretli ürün eklendi!

CAT.ES40-58

RoHSSistemde Dolaşan Sıvı Sıcaklık Kontrolü

Termo-Çiller Temel Tip
(Sadece 230 VAC tipi)

Detaylar için WEB kataloğuna veya 
her ürünün kendi kataloğuna başvurunuz.
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Paralel motor tipi  LEF Serisi

Yüksek hassasiyet tipi LEJ Serisi

Kılavuz Mil Tipi LEYG Serisi

Bilyalı vida tahriği
LEJS Serisi

Bilyalı Vida Sürücüsü/
LEFS Serisi

Strok

50 to 800

50 to 1000

150 to 1200

Ölçü

25

32

40

Strok

30 to 400

30 to 500

100 to 800

Ölçü

25

32

63

Bilyalı Vida Sürücüsü / LEJS Serisi
Stroke

200 to 1200

300 to 1500

Size

40

63

Strok

30 to 300

Ölçü

25

32

Tahrik Kayıșı / LEFB Serisi
Strok

300 to 2000

300 to 2500

300 to 3000

Ölçü

25

32

40

Mil Tipi LEY Serisi

Bilyalı vida tahriği
LEFS Serisi

Paralel motor tipi

YASKAWA Electric Corporation

OMRON Corporation

FANUC CORPORATION

FUJI ELECTRIC CO., LTD.

Mitsubishi Electric Corporation

SANYO DENKI CO., LTD.

Panasonic Corporation

NIDEC SANKYO CORPORATION

KEYENCE CORPORATION

Rockwell Automation,
Inc. (Allen-Bradley)

Beckhoff
Automation GmbH

FASTECH Co., Ltd.

Siemens AG

Delta Electronics, Inc.NEW

Motorunuz ve sürücünüz ile birlikte 
kullanılabilir!Uyumlu motor üreticileri: 
14 farklı marka motor

LEF Serisi

Kayıșlı tahrik düzeni
LEFB Serisi

Paralel motor tipi

LE Serisi

Motorsuz Tip

Elektrikli İş Elemanları

CAT.ES100-111

RoHS

Detaylar için WEB kataloğuna veya 
ürünlerin kendi kataloglarına bakınız.
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