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Наружная резьба с уплотнением

Номер
для заказа

Присоед.
резьба Т

Размер
под ключ Н L1 L2 A Мин.

Q отв. Вес, г L3 Размер
для соединения в сборе

Номер
для заказа

Присоед.
резьба Т

Размер
под ключ Н L1 A Мин.

Q отв. Вес, г

KK130P-01MS R1/8 14 34.0 11.1 30.0 6.0 18 51.1 KK130S-01MS R1/8 22 44.0 40.0 6.0 73
KK130P-02MS R1/4 14 38.0 13.1 32.0 8.0 22 53.9 KK130S-02MS R1/4 22 46.8 40.8 8.5 74
KK130P-03MS R3/8 19 39.0 13.6 32.5 8.0 37 53.3 KK130S-03MS R3/8 22 46.2 39.7 8.5 82
KK130P-04MS R1/2 22 43.0 16.1 35.0 8.0 52 55.9 KK130S-04MS R1/2 22 47.8 39.8 14.0 83

Внутренняя резьба

Номер
для заказа

Присоед.
резьба Т

Размер
под ключ Н L1 L2 Мин.

Q отв. Вес, г L3 Размер
для соединения в сборе

Номер
для заказа

Присоед.
резьба Т

Размер
под ключ Н L1 Мин.

Q отв. Вес, г

KK130P-01F Rc1/8 14 30.0 11.1 8.0 18 53.0 KK130S-01F Rc1/8 22 41.9 8.0 90
KK130P-02F Rc1/4 17 36.0 17.1 8.0 28 62.5 KK130S-02F Rc1/4 22 45.4 11.0 92
KK130P-03F Rc3/8 21 37.0 18.1 8.0 38 66.5 KK130S-03F Rc3/8 22 48.4 11.0 91
KK130P-04F Rc1/2 27 42.0 23.1 8.0 73 76.0 KK130S-04F Rc1/2 27 52.9 14.0 117

Соединение для использования с гибкими шлангами

Номер
для заказа

Внутр. Q 
шланга QD1 QD2 L1 L2 Мин.

Q отв. Вес, г L3 Размер
для соединения в сборе

Номер
для заказа

Внутр. Q 
шланга QD1 L1 Мин.

Q отв. Вес, г

KK130P-07В 6(1/4") 7,2 14,0 46,0 27,1 4,5 16 88.0 KK130S-07В 6(1/4") 7.2 60.9 4.5 70
KK130P-09В 8(1/4") 9,0 15,0 46,0 27,1 5,0 19 87.5 KK130S-09В 8(1/4") 9.0 60.4 5.0 72
KK130P-11В 9(3/8") 11,3 16,0 46,0 27,1 8,0 19 87.0 KK130S-11В 9(3/8") 11.3 59.9 7.7 73
KK130P-13В 12(1/2") 15,0 18,0 46,0 27,1 8,0 33 86.0 KK130S-13В 12(1/2") 15.0 58.9 9.0 81

Соединение с накидной гайкой для использования с армированными шлангами

Номер
для заказа

Q шланга
внутр./наружн. Н1 H2 L1 L2 M Мин.

Q отв. Вес, г L3 Размер
для соединения в сборе

Номер
для заказа

Q шланга
внутр./наружн. Н1 H2 L1 M Мин.

Q отв. Вес, г

KK130P-50N 5/8 14 14 39.7 20.8 13.7 4.5 27 70.4 KK130S-50N 5/8 22 14 49.6 13.7 4.5 85
KK130P-60N 6/9 17 17 42.4 23.5 16.4 5.5 42 75.1 KK130S-60N 6/9 22 17 51.6 16.4 5.5 95
KK130P-65N 6.5/10 17 17 42.5 23.6 16.5 6.0 39 75.2 KK130S-65N 6.5/10 22 17 51.6 16.5 6.0 92
KK130P-80N 8/12 19 19 43.4 24.5 17.4 8.0 46 77.1 KK130S-80N 8/12 22 19 52.6 17.4 8.0 97
KK130P-85N 8.5/12.5 19 19 43.4 24.5 17.4 8.0 48 77.1 KK130S-85N 8.5/12.5 22 19 52.6 17.4 8.0 101
KK130P-110N 11/16 24 24 49.1 30.2 20.1 8.0 86 82.8 KK130S-110N 11/16 24 24 52.6 20.1 10.0 119

Быстроразъемное соединение

Номер
для заказа

наружн. Q
трубки D L1 L2 M Мин.

Q отв. Вес, г L3 Размер
для соединения в сборе

Номер
для заказа

наружн. Q
трубки D L1 M Мин.

Q отв. Вес, г

KK130P-06H 6 15.0 39.9 21.0 16.7 4.5 24 73.3 KK130S-06H 6 13.0 52.3 16.7 4.5 72
KK130P-08H 8 16.0 39.9 21.0 18.6 6.0 24 74.3 KK130S-08H 8 14.8 53.3 18.6 6.0 74
KK130P-10H 10 18.0 40.4 21.5 20.7 8.0 24 76.8 KK130S-10H 10 17.8 55.3 20.7 9.0 77
KK130P-12H 12 20.0 42.7 23.8 21.7 8.0 29 79.1 KK130S-12H 12 20.0 55.3 21.7 9.0 80
KK130P-07H 1/4" 15.0 39.9 21.0 16.7 4.5 24 73.3 KK130S-07H 1/4" 13.0 52.3 16.7 4.5 72
KK130P-09H 5/16" 16.0 39.9 21.0 18.6 6.0 24 74.3 KK130S-09H 5/16" 14.8 53.3 18.6 6.0 74
KK130P-11H 3/8" 18.0 40.4 21.5 20.7 7.0 25 76.8 KK130S-11H 3/8" 17.6 55.3 20.7 7.0 79
KK130P-13H 1/2" 20.0 42.7 23.8 21.7 8.0 27 79.1 KK130S-13H 1/2" 20.0 55.3 21.7 9.0 78

Самозапирающееся соединения
KK130

Размеры и данные для заказа
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